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Sestavni deli naprave
Notranja enota 
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Zunanja enota 

 

Videz zunanje enote se lahko razlikuje od modela do modela.• 

17
18

1920

16

22

21

Notranja enota 
Zračni fi lter 1. 
Fotokatalitični fi lter iz titanijevega apatita 2. 
za čiščenje zraka:

Ti fl itri so nameščeni na notranji strani • 
zračnih fi ltrov.

Vstop zraka3. 
Čelna plošča4. 
Jeziček plošče5. 
Tipalo temperature v prostoru:6. 

Zaznava temperaturo zraka okoli enote.• 
Prikazovalnik7. 
Izstopna zračna odprtina8. 
Plošča za usmerjanje zraka (vodoravna 9. 
lamela): (stran 11)
Lopute (navpične lamele):10. 

Lopute so nameščene znotraj izstopne • 
zračne odprtine. (stran 12)

Ploščica z imenom modela11. 

Gumb za vklop/izklop notranje enote:12. 
Enkrat pritisnite gumb, če želite napravo • 
vklopiti. 
Ponovno pritisnite na gumb, če želite 
izklopiti napravo.
Način delovanja je naveden v spodnji tabeli. • 

Način 
delovanja

Nastavitev 
temperature Zračni pretok

AUTO 25°C AUTO

To stikalo je koristno v primeru, kadar • 
daljinski upravljalnik ni na voljo.

Lučka za prikaz delovanja (zelena)13. 
Lučka za TIMER (časovnik) (rumena): 14. 
(stran 16)
Sprejemnik signala:15. 

Sprejema signale z daljinskega upravljalnika.• 
Ko enota sprejme signal, boste zaslišali • 
piskajoč zvočni signal.

Začetek delovanja•  ............. bip-bip
Nastavitve spremenjene•  ... bip
Konec delovanja•  ............... dolg bip

Zunanja enota 
Vstopna zračna odprtina (zadaj in ob strani)16. 
Cevi za hladivo in kabel za povezavo med 17. 
enotama
Gibljiva odtočna cev18. 
Priključek za ozemljitev:19. 

Najdete ga znotraj pokrova.• 

Izstopna zračna odprtina20. 
Senzor zunanje temperature (zadaj)21. 
Ploščica z imenom modela22. 
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Sestavni deli naprave
Daljinski upravljalnik 

1

6

2

13

9

8
5

11

4

3

7

12

10

<ARC470A1>

Oddajnik signala:1. 
Pošilja signale notranji enoti.• 

Zaslon LCD:2. 
Na njem so prikazane trenutne nastavitve. • 
(Na tej sliki je zaradi razlage vsak del 
ponazorjen z vsemi zasloni v položaju 
ON.)

Gumb ECONO:3. 
Funkcija ECONO - VARČNO (stran 15)
Gumb POWERFUL:4. 
Funkcija POWERFUL (stran 14)
Gumb za nastavitev temperature: 5. 

Za spreminjanje nastavitev temperature.• 
Tipka ON/OFF (vklop/izklop):6. 

Pritisnite gumb za vklop delovanja.• 
Ponovno pritisnite na gumb, če želite 
izklopiti napravo.

Gumb MODE:7. 
Za izbiro načina delovanja.• 
(AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (stran 9)

Gumb za nastavitev FAN:8. 
Izbere nastavitev zračnega pretoka.• 

Gumb SWING:9. 
Prilagajanje smeri zračnega pretoka. • 
(stran 11)

Gumb COMFORT AIRFLOW: 10. 
Način delovanja COMFORT AIRFLOW - 
UDOBNI ZRAČNI PRETOK (stran 13)
Gumb ON TIMER: 11. (stran 17)
Gumb OFF TIMER: 12. (stran 16)
Gumb TIMER CANCEL:13. 

Za preklic nastavitve časovnika.• 
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Priprave na zagon naprave
Vstavljanje baterij  

Odstranite zadnji pokrov, tako 1. 
da ga zadrsate in ga rahlo dvignite. 

Namestite dve suhi bateriji 2. 
AAA LR03 (alkalni).

Zadnji pokrov vrnite na prejšnji 3. 
položaj. 

2
3

1

Pravilno postavite 
 in !

Uporaba daljinskega upravljalnika 
Za uporabo daljinskega upravljalnika usmerite oddajnik proti • 
notranji enoti. Če je med enoto in daljinskim upravljalnikom 
kakšna ovira, ki preprečuje sprejem signala, npr. zavesa, 
enota ne bo delovala.
Pazite, da vam daljinski upravljalnik ne pade na tla. • 
Ne zmočite ga.
Maksimalna razdalja za sprejem signala je približno 7 m.• 

Sprejemnik

Pritrditev nosilca daljinskega  
upravljalnika na steno

Izberite mesto, od koder signali lahko dosežejo enoto.1. 

Nosilec pritrdite na steno, steber ali 2. 
na podobno mesto z dvema vijakoma.

Daljinski upravljalnik obesite na nosilec 3. 
daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik

Nosilec 
daljinskega 
upravljalnika

Vijaki

OPOMBA
Opombe o baterijah 

Pri zamenjavi baterij uporabite baterije enake vrste in zamenjajte obe bateriji hkrati.• 
Če naprave dolgo časa ne boste uporabljali, vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika.• 
Baterije bodo delovale približno 1 leto. Če začne zaslon daljinksega upravljalnika bledeti • 
in pride do slabšega sprejema prej kakor v letu dni, vseeno zamenjajte obe bateriji z novimi 
baterijami AAA LR03 (alkalnimi).
Priložene baterije zagotavljajo začetno uporabo sistema. • 
Rok trajanja baterij je lahko kratek, odvisno od datuma proizvodnje klimatske naprave.

Opombe o daljinskem upravljalniku 
Nikoli ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika neposredni sončni svetlobi.• 
Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.• 
Oddajanje in sprejem signala sta lahko motena, če je v prostoru fl uorescenčna svetilka • 
z električnim vžigom (kot je inverterska svetilka). V tem primeru se obrnite na prodajalca.
Če z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate kakšno drugo napravo, jo odstranite • 
iz prostora ali se posvetujte s prodajalcem.



8

Priprave na zagon naprave
Vklopite prekinjalo 

Ko vključite napajanje, se lamela notranje enote odpira in zapira, ko jo nastavite v referenčni • 
položaj.

OPOMBA 
Nasveti za varčevanje z energijo 

Prostora ne hladite (grejte) preveč. • 
Če temperaturo nastavite na zmerno vrednost, 
prihranite energijo.
Zastrite okna z žaluzijami ali zavesami. • 
Če preprečite vdor sončne svetlobe in zraka od 
zunaj, izboljšate učinkovitost hlajenja (gretja).

Priporočena nastavitev temperature
Za hlajenje: 26-28°C
Za gretje: 20-24°C

Zamašeni zračni fi ltri povzročijo neučinkovito delovanje in povečajo porabo energije. • 
Čistite jih enkrat na 2 tedna.

Prosimo, upoštevajte naslednje opombe 
Klimatska naprava vedno troši od 15-35 W elektrike, tudi ko ne deluje.• 
Zunanja enota troši od 1-10 W, da lahko njene električne komponente delujejo tudi takrat, 
ko ne deluje. 
V načinu za varčevanje elektrike v stanju pripravljenosti:  približno 2 W 
Zunanja enota troši približno 35 W elektrike med predogrevanjem kompresorja. 
Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, npr. spomladi ali jeseni, izklopite • 
odklopnik.
Klimatsko napravo uporabljajte v naslednjih pogojih. • 
Način 
delovanja

Pogoji delovanja V primeru delovanja izven tega območja

COOL 
- HLAJENJE

Zunanja temperatura: 10-46°C
Temperatura v prostoru: 18-32°C
Vlažnost v prostoru: maks. 80%

Lahko se vklopi varnostna naprava in prekine • 
delovanje. 
V notranji enoti lahko pride do kondenzacije • 
in kapljanja kondenzata.

HEAT 
- OGREVANJE

Zunanja temperatura: –15-24°C
Temperatura v prostoru: 10-30°C

Lahko se vklopi varnostna naprava in prekine • 
delovanje.

DRY 
- SUŠENJE

Zunanja temperatura: 10-46°C
Temperatura v prostoru: 18-32°C
Vlažnost v prostoru: maks. 80%

Lahko se vklopi varnostna naprava in prekine • 
delovanje.
V notranji enoti lahko pride do kondenzacije • 
in kapljanja kondenzata.

Delovanje izven teh območij vlažnosti in temperature lahko zažene varnostno napravo, • 
ki klimatsko napravo izklopi.
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Načini delovanja AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN
Izbirate lahko med različnimi načini delovanja klimatske naprave. 
Po nastavitvi načina delovanja bo klimatska naprava delovala 
v izbranem načinu delovanja.

Vklop delovanja 
Pritisnite 1.  in izberite način delovanja.

Z vsakim pritiskom na gumb nastavite naslednji način • 
delovanja. 

: AUTO - AVTOMATSKO : HEAT - OGREVANJE

: DRY - SUŠENJE : FAN - VENTILATOR 

: COOL - HLAJENJE

Pritisnite 2. .
" •  " se prikaže na LCD-ju. 
Prižge se indikator OPERATION. • 

Prekinitev delovanja 

Še enkrat pritisnite 3. .
" •  " izgine z LCD-ja.
Ugasne indikator OPERATION.• 

Spreminjanje nastavitve temperature 

Pritisnite 4.  .

Načini delovanja AUTO - AVTOMATSKO ali 
COOL - HLAJENJE ali HEAT - OGREVANJE

Delovanje v načinu FAN - VENTILATOR ali DRY - 
SUŠENJE

Za povišanje temperature pritisnite , za 
znižanje pritisnite .

Nastavitve temperature ni možno spreminjati.Nastavite željeno temperaturo. 
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Načini delovanja AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN
Da bi spremenili nastavitev zračnega pretoka 

Pritisnite 5.  . 

Načini delovanja AUTO - AVTOMATSKO ali 
COOL - HLAJENJE ali HEAT - OGREVANJE 
ali FAN - VENTILATOR

SUŠENJE

na voljo je 5 nivojev nastavitev 
zračnega pretoka od  " " do "

", pa še " " " ". 

Nastavitve zračnega pretoka ni možno 
spreminjati.

Tiho delovanje notranje enote• 
 Ko je hitrost toka zraka nastavljena na " ", se hrup notranje enote zmanjša. 
To nastavitev uporabljajte le primeru, ko želite zmanjšati hrup.

OPOMBA
Opombe o delovanju HEAT 

Ker ta klimatska naprava greje, tako da odvzema toploto zunanjemu zraku in jo oddaja v prostor, • 
se pri nižjih zunanjih temperaturah učinkovitost gretja zmanjša. Če gretje klimatske naprave ne 
zadostuje, je priporočljivo, da skupaj s klimatsko napravo uporabljate še eno ogrevalno napravo.
Toplotna črpalka ogreva prostor z vpihavanjem toplega zraka v vse smeri. Po vklopu • 
ogrevanja traja nekaj časa, preden se prostor ogreje.
Pri ogrevanju se na zunanji enoti lahko nabere zmrzal, kar zmanjša zmogljivost gretja. • 
V tem primeru naprava preklopi na odtaljevanje, dokler se led na stali.
Med odtaljevanjem iz notranje enote ne piha topel zrak.• 
Med odmrzovanjem bo mogoče slišati pokljanje, vendar to ne pomeni, da ima klimatska • 
naprava kakšno napako.

Opomba za delovanje COOL (hlajenje) 
Ta klimatska naprava prostor ohlaja tako, da sprošča toploto iz prostora ven. • 
Zato je lahko učinkovitost klimatske naprave oslabljena, ko je zunaj zelo toplo.

Opomba o načinu delovanja DRY 
Računalniški čip je programiran, tako da naprava odstrani vlago iz prostora in hkrati v njem • 
zagotavlja čimbolj stalno temperaturo. Ker samodejno krmili temperaturo in hitrost toka 
zraka, ročna nastavitev teh parametrov ni mogoča.

Opombe od delovanje AVTO (samodejno delovanje) 
V načinu delovanja AUTO naprava izbere primeren način delovanja (COOL ali HEAT) glede • 
na temperaturo v prostoru in zunanjo temperaturo in začne delovati.
Naprava v rednih časovnih intervalih samodejno izbere nastavitev, da zagotovi željeno • 
temperaturo.

Opomba o delovanju ventilatorja 
Ta način velja le za ventilator.• 

Opombe o nastavitvi jakosti zračnega toka 
Pri majhnih hitrostih toka zraka je tudi učinek hlajenja (ogrevanja) manjši.• 
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Prilagajanje smeri zračnega pretoka
Za večje udobje lahko nastavite smer toka zraka. 

Zagon samodejnega nihanja 
Zgornje in spodnej usmerjanje pretoka zraka

Pritisnite  .
" •  " se prikaže na LCD-ju.
Loputa (vodoravna lamela) začne nihati.• 

Da bi namestili vodoravno lamelo  
v želeni položaj 

Ta funkcija deluje, medtem ko je loputa v samodejnem • 
načinu nihanja. 

Pritisnite , ko loputa doseže želeni 
položaj.

Loputa bo nehala nihati.• 
" •  " izgine z LCD-ja.



12

Prilagajanje smeri zračnega pretoka
Da bi prilagodili navpične lamele 
Držite gumb in premaknite lamele
(Gumb se nahaja na levih in desnih lamelah.)

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati • 
lamele proč od stene. 
Če gledajo v steno, bo ta zaustavila pretok zraka in 
učinkovitost hlajenja (ali gretja) se bo zmanjšala.

 OPOMIN
Vedno uporabljajte daljinski upravljalnik za prilagajanje kotov vodoravne in navpične lopute. • 
Če skušate lamele in lopute na silo premakniti z roko, ko nihajo, lahko polomite mehanizem.
Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti zračnega izstopa se ventilatorji vrtijo • 
z veliko hitrostjo.

OPOMBA
Opombe o kotih lamele 

Nihanje loput je odvisno od delovanja. • 
(Glejte sliko.) 
Klimatska naprava deluje v načinu • 
HEAT - OGREVANJE ali DRY - 
SUŠENJE z zaustavljeno loputo ali 
z loputo, usmerjeno navzdol. Loputa 
bo začela samodejno delovati v približno 
eni uri, da bi preprečila kondenzacijo.

V delovanju DRY - SUŠENJE in COOL - HLAJENJE

45°

5°
0°COMFORT AIRFLOW (UDOBNI ZRAČNI PRETOK)

Zgornja omejitev

Spodnja omejitev

Zaustavitev delovanja

Pri delovanju v načinu HEAT - OGREVANJE

15°

45°
50°

0°

Zgornja omejitev

Spodnja omejitev

Zaustavitev delovanja

COMFORT AIRFLOW (UDOBNI ZRAČNI PRETOK)

V delovanju FAN - VENTILATOR

45°

5°
0°

Zgornja omejitev

Spodnja omejitev

Zaustavitev delovanja
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Način delovanja COMFORT AIRFLOW 
(udobni zračni pretok)
Pretok zraka bo deloval navzgor v načinu COOL - hlajenje in navzdol 
v načinu HEAT - ogrevanje, kar bo ustvarilo nežen piš, ki ne bo 
v neposrednem stiku z ljudmi.

Vklop načina delovanja  
COMFORT AIRFLOW

Pritisnite 1.  .
Položaj vodoravne lamele se spremeni, tako da zračni • 
tok ni več usmerjen v ljudi v prostoru.
" •  " se prikaže na LCD-ju.
Zračni pretok je nastavljen na AUTO - AVTOMATSKO.• 

COOL/DRY: Lamela bo šla navzgor. 
HEAT: Lamela bo šla navzdol.

Izklop načina delovanja  
COMFORT AIRFLOW

Še enkrat pritisnite 2. .
Loputa se bo vrnila v shranjeni položaj pred vključitvijo • 
načina delovanja COMFORT AIRFLOW - UDOBNI 
ZRAČNI PRETOK.
" •  " izgine z LCD-ja.

Delovanje v načinu COOL - HLAJENJE Delovanje v načinu HEAT - OGREVANJE

OPOMBA
Opombe o načinu delovanja Comfort Airfl ow  

Položaj vodoravne lamele se spremeni, tako da zračni tok ni več usmerjen v ljudi v prostoru. • 
Načinov delovanja POWERFUL in COMFORT AIR FLOW ne morete uporabljati hkrati. • 
Prednost ima funkcija, ki ste jo pritisnili zadnjo.
Zračni pretok je nastavljen na AUTO - avtomatsko. Če je izbrana smer zračnega pretoka • 
navzgor ali navzdol, bo delovanje COMFORT AIRFLOW (UDOBNI ZRAČNI PRETOK) 
preklicano.
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Funkcija POWERFUL
S pomočjo funkcije POWERFUL lahko v kateremkoli načinu 
delovanja povečate učinek hlajenja (gretja). Naprava deluje 
z maksimalno zmogljivostjo. 

Vklop funkcije POWERFUL 

Pritisnite 1.  .
Funkcija POWERFUL se izklopi po 20 minutah. Nato • 
naprava začne delovati v načinu in z nastavitvami, 
ki ste jih izbrali pred vklopom funkcije POWERFUL.
" •  " se prikaže na LCD-ju.

Izklop funkcije POWERFUL 

Še enkrat pritisnite 2. .
" •  " izgine z LCD-ja.

OPOMBA
Opombe o funkciji POWERFUL 

Ko je vklopljena funkcija POWERFUL, določenih nastavitev ne morete uporabljati.• 
Funkcije POWERFUL ne morete uporabiti skupaj s funkcijama ECONO ali QUIET. • 
Prednost ima funkcija, ki ste jo pritisnili zadnjo. 
Način delovanja POWERFUL je mogoče nastaviti, ko enota deluje.• 
MOČNO (POWERFUL) delovanje ne bo povečalo zmogljivosti klimatske naprave, • 
če že deluje pri svoji največji moči.
Pri funkciji COOL - HLAJENJE in HEAT - OGREVANJE•  
Za boljše hlajenje (ogrevanje) se poveča zmogljivost zunanje enote, pretok zraka 
pa se nastavi na največjo vrednost. 
Nastavitev temperature in pretoka zraka ni možno spreminjati.
Pri funkciji DRY - SUŠENJE•  
Nastavitev temperature se zmanjša za 2,5°C, hitrost toka zraka pa se rahlo poveča.
Pri funkicij FAN - VENTILATOR•  
Zračni pretok je nastavljen na maksimalno vrednost.
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Funkcija ECONO - VARČNO
Delovanje ECONO (varčno) je način, v katerem je omogočeno 
učin kovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne 
energije. 
Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, 
da prekinalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava deluje 
sočasno z drugimi napravami.

Da bi zagnali način delovanja ECONO 
Pritisnite 1.  .

" •  " se prikaže na LCD-ju.

Da bi preklicali način delovanja ECONO 
Še enkrat pritisnite 2. .

" •  " izgine z LCD-ja. 

Nazivni tok delovanja in 
poraba električne energije

Maksimum med 
normalnim delovanjem

Čas

Maksimum 
v varčnem načinu

Od zagona do dosežene 
nastavljene temperature

Normalno 
delovanje 

Delovanje 
ECONO

Diagram je prikazan le za ilustracijo.• 
Maksimalni tok delovanja in poraba električne energije klimatske naprave v načinu ECONO * 
sta odvisna od priključene zunanje enote.

OPOMBA
Opombe o načinu delovanja ECONO - VARČNO 

Način delovanja ECONO je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. • 
Delovanje ECONO je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem • 
največje porabe elektrike pri zunanji enoti (frekvenca delovanja).
Način delovanja ECONO deluje v načinih delovanja AUTO, COOL, DRY in HEAT. • 
Funkcije POWERFUL in funkcije ECONO ne morete uporabljati hkrati. • 
Prednost ima funkcija, ki ste jo pritisnili zadnjo. 
Če je nivo porabe elektrike že nizek, funkcija ECONO - VARČNO ne bo zmanjšala porabe • 
elektrike.
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Funkcija IZKLOP ČASOVNIKA
Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni 
vklop in izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko 
tudi kombinacije funkcij OFF TIMER in ON TIMER. 

Vklop funkcije OFF TIMER 
Pritisnite 1.  .

"  " se prikaže na LCD-ju.

Vsak pritisk  premakne nastavitev za čas za 1 uro. 
Čas je mogoče nastaviti od 1 do 9 ur. 

Lučka TIMER se prižge. • 

Izklop funkcije OFF TIMER 
Pritisnite 2.  .

" •  " izgine z LCD-ja.

Lučka TIMER ugasne.• 

OPOMBA
Opomba o delovanju ČASOVNIKA 

Ko vklopite funkciji VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA, se točen čas shrani v pomnilnik. • 
Pomnilnik se izbriše, ko zamenjate bateriji daljinskega upravljalnika.

Funkcija NIGHT SET - NOČNI NAČIN 
Ko nastavite funkcijo OFF TIMER, klimatska naprava samodejno nastavlja temperaturo • 
(0,5°C navzgor načinu COOL - HLAJENJE in 2,0°C navzdol v načinu HEAT - 
OGREVANJE), da prepreči prekomerno hlajenje (ogrevanje) in omogoči prijeten spanec.
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Funkcija ON TIMER
Vklop funkcije ON TIMER  

Pritisnite 1.  .

"  " se prikaže na LCD-ju.

Vsak pritisk   premakne nastavitev za čas za 1 uro. 
Čas je mogoče nastaviti od 1 do 12 ur.

Lučka TIMER se prižge.• 

Izklop funkcije ON TIMER 
Pritisnite 2.  .

" •  " izgine z LCD-ja.

Lučka TIMER ugasne.• 

Kombinacija funkcij ON TIMER in OFF TIMER 
Spodaj je prikazan primer nastavitve 2 časovnikov.• 
" •  " in " " sta prikazana na zaslonu.

Prik
azo

valn
ik

OPOMBA
V naslednjih primerih timer (časovnik) ponovno nastavite 

Ko se je odklopnik izklopil (OFF).• 
Po izpadu električnega toka.• 
Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku.• 



18

Nega in čiščenje
OPOMIN Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite 

s stikalom OFF.

Enote

Notranja enota in daljinski upravljalnik  
Obrišite jih s suho mehko krpo. 1. 

Čelna plošča  
Odprite čelno ploščo. 1. 

Zadržite čelno ploščo za jezičke plošče • 
na obeh straneh in jo odprite.

Jeziček plošče

Odstranite čelno ploščo. 2. 
Zadrsajte čelno ploščo v levo ali • 
desno in jo povlecite proti sebi. 
To bo odklopilo čelno ploščo jaška 
na eni strani. 
Odklopite os čelne plošče na drugi • 
strani na enak način.

Os  čelne 
plošče

Očistite čelno ploščo.3. 
Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodo.• 
Uporabljate lahko le nevtralne detergente.• 
Če ploščo perete z vodo, jo obrišite s suho, mehko krpo in jo po pranju postavite v senco.• 

Namestite čelno ploščo. 4. 
Poravnajte os čelne plošče na levo • 
in desno stran čelne plošče z režami, 
nato pa jih potisnite do konca notri.
Počasi zaprite čelno ploščo. • 
(Pritisnite ploščo v sredini in na obeh 
straneh.)

 OPOMIN
Ne dotikajte se kovinskih delov notranje enote. To lahko povzroči poškodbe.• 
Med odstranjevanjem in nameščanjem čelne plošče stojte na stabilnem stolu in bodite pazljivi. • 
Med odstranjevanjem in nameščanjem čelne plošče le-to z eno roko dobro podprite, • 
da ne pade.
Za čiščenje ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40°C, petroleja, bencina, razredčila, • 
niti ostalih hlapljivih olj, sredstev za poliranje, krtač ali drugih pripomočkov.
Po čiščenju se prepričajte, da je čelna plošča dobro pritrjena. • 
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Filtri
Izvlecite zračne fi ltre. 1. 

Odprite čelno ploščo.• 
Jeziček na sredini vsakega fi ltra rahlo dvignite • 
in ga nato potisnite navzdol. 

Snemite katalitični fi lter za čiščenje 2. 
zraka, ki odstranjuje neprijeten vonj. 

Držite za utore ohišja in sprostite 4 kavlje.• 

Ohišje fi ltra

Kaveljček

Zračni fi lter

Fotokatalitični fi lter 
iz titanijevega apatita 
za čiščenje zraka

Očistite ali zamenjajte vse fi ltre. 3. 

 Zračni fi lter3-1 
Operite zračne fi ltre z vodo ali jih čistite 3-1-1 
s sesalcem.
Če se prahu ne da zlahka odstraniti, • 
uporabite z mlačno vodo razredčeni 
nevtralni detergent. Filtre nato posušite 
v senci.
Pazite, da boste odstranili fotokatalitični • 
fi lter iz titanijevega apatita za čiščenje 
zraka. 
Priporočljivo je, da zračne fi ltre očistite • 
vsaka 2 tedna.
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Nega in čiščenje
 Fotokatalitični fi lter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka 3-2 
Fotokatalitični fi lter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka, ki odstranjuje neprijeten vonj, 
lahko obnovite s pranjem z vodo vsakih 6 mesecev. Priporočamo, da ga na vsake 3 leta 
zamenjate.

[Vzdrževanje]
Posesajte prah in v toplo vodo ali 3-2-1 
vodo namočite za od 10 do 15 minut, 
če je umazanije veliko. 

Ne odstranjujte fi ltra iz ohišja, • 
ko ga prerete z vodo.

Po pranju otrestite vodo in ga posušite 3-2-2 
v senci.

Ker je fi lter iz poliestra, ga ne ožemajte.• 

[Zamenjava]
Odstranite fi lter z jezičkov na ohišju fi ltra 3-2-3 
in ga nadomestite z novim. 

Ohišja fi ltra ne zavrzite. Ohišje fi ltra • 
znova uporabite, ko zamenjate 
fotokatalitični fi lter iz titanijevega apatita 
za čiščenje zraka. 
Stari fi lter zavrzite kot negorljiv odpadek. • 

Namestite zračni fi lter in fotokatalitični 4. 
fi lter iz titanijevega apatita za čiščenje 
zraka, ki odstranjuje neprijeten vonj, 
na svoji mesti in zaprite čelno ploščo. 

Vstavite nastavke na fi ltrih v reže na čelni plošči. • 
Počasi zaprite čelno ploščo in jo pritisnite na treh 
točkah. (Po eden na obeh straneh in eden na sredini.)

OPOMBA
Delovanje z umazanimi fi ltri: • 

ni mogoče odišaviti zraka. (1) ni mogoče očistiti zraka.(2) 

povzroči slabo ogrevanje ali hlajenje.(3) lahko povzroči vonjave.(4) 

Za naročanje katalitičnega fi ltra za čiščenje zraka, ki odstranjuje neprijeten vonj, • 
se obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.
Stari fi lter zavrzite kot negorljiv odpadek. • 

Predmet Št. dela
Fotokatalitični fi lter iz titanijevega apatita za čiščenje zraka, 
ki odstranjuje neprijeten vonj (brez ogrodja) 1 komplet KAF970A46
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Preverite 
Preverite, ali so dno, stojalo in fi tingi zunanje enote razpadli ali zarjaveli.
Prepričajte se, da vstop in izstop zraka tako notranje kot tudi zunanje enote nista ovirana.
Preverite, ali med delovanjem v načinu COOL ali DRY kondenzat neovirano teče iz cevi 
za odvod kondenzata.
Če kondenzata ni videti, lahko voda teče nekje iz notranje enote. V tem primeru izklopite • 
napravo in se posvetujte s servisno delavnico.

Pred dolgotrajnim obdobjem mirovanja 
V lepem vremenu za nekaj ur vklopite način delovanja FAN - 1. 
VENTILATOR, da se posuši notranjost naprave.

Pritisnite •  in izberite delovanje v načinu FAN - VENTILATOR.

Pritisnite •  za zagon delovanja.

Po koncu delovanja izklopite odklopnik klimatske naprave.2. 

Očistite zračne fi ltre in jih ponovno namestite.3. 

Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.4. 

Priporočamo redno vzdrževanje.
V določenih načinih delovanja se notranjost klimatske naprave po nekaj sezonah uporabe lahko 
umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. Priporočljivo je, da poleg uporabnikovega rednega 
čiščenja za napravo predvidite tudi redno vzdrževanje, ki naj ga opravlja strokovnjak. Za strokovno 
vzdrževanje se obrnite na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.
Stroške vzdrževanja krije kupec.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu.
Ta izdelek vsebuje fl uorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu.
Tip hladiva: R410A
 Vrednost GWP(1): 1975
(1) GWP = potencial globalnega segrevanja
Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za preverjanje puščanja, odvisno od evropske 
ali lokalne zakonodaje. Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več informacij.
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Odpravljanje težav
Ukrepi za odpravljanje težav so razvrščeni na dva tipa glede na vrsto popravila. 
Izvedite ukrep, ki ustreza simptomu.

Ni težav
Ti primeri ne predstavljajo napak v delovanju.• 
Napravo lahko uporabljate brez zadržkov. 

Preverite
Prosimo, preverite, preden pokličete serviserja.• 

Lamela ne začne nihati takoj.

Klimatska naprava prilagaja položaj lamel. • 
Lamele se bodo kmalu začele spet premikati.

Način HEAT - OGREVANJE 
se nenadoma izklopi in zasliši 
se zvok pretakanja tekočine.

Zunanja enota poskrbi za odstranjevanje ledu• .
Delovanje v načinu HEAT - OGREVANJE 
se zažene, ko je led na zunanji enoti 
odstranjen. Počakajte od 4 do 12 minut.

Delovanje se ne začne takoj.

Kadar takoj po koncu delovanja pritisnete  
na gumb "ON/OFF".
Kadar ste izbrali drug način delovanja.  
To predstavlja zaščito klimatske naprave. • 
Počakajte 3 minute.

Slišati je zvok.

Zvok, podoben zvoku pretakanja vode  
Zvok se sliši, ker se pretaka hladivo • 
v klimatski napravi.
To je zvok črpanja vode v klimatski napravi, • 
do katerega pride, ko se voda prečrpava 
iz klimatske naprave med hlajenjem ali 
sušenjem.
Hladivo se pretaka v klimatski napravi, tudi • 
če ta ne deluje, ko delujejo notranje enote 
v drugih prostorih.

Pihajoč zvok  
Zvok se sliši, ko je preklopljen pretok hladiva • 
v klimatski napravi.

Žvenket  
Zvok se sliši, ko se velikost klimatske • 
naprave nekoliko poveča ali zmanjša zaradi 
temperaturnih sprememb.
Klikajoč zvok med delovanjem ali  
mirovanjem
Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za • 
nadzor hladiva ali drugi električni deli.

Klopotajoč zvok 
Zvok je slišati iz notranjosti klimatske • 
naprave, ko se sproži izpušni ventilator, 
medtem ko so vrata prostora zaprta. 
Odprite okno ali izključite izpušni ventilator.
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Iz zunanje enote se širi voda ali 
para.

Pri delovanju v načinu HEAT -  
OGREVANJE 
Zmrzal na zunanji enoti se tali v vodo ali • 
paro, ko je klimatska naprava v načinu 
odtaljevanja.

Pri delovanju v načinu COOL - HLAJENJE  
ali DRY - SUŠENJE 
Zračna vlaga kondenzira na hladnih • 
površinah cevi zunanje enote in kaplja.

Klimatska naprava ne deluje. 
(Lučka OPERATION je ugasnjena.)

Ali se je izklopil odklopnik ali je pregorela • 
varovalka? 
Ali je prišlo do izpada električnega toka? • 
Ali so v daljinskem upravljalniku baterije? • 
Ali je nastavitev timerja (časovnika) pravilna?• 

Topli zrak ne piha takoj po vklopu 
načina HEAT - OGREVANJE.

Klimatska naprava se ogreva. • 
Počakajte 1 do 4 minute. 
(Naprava začne izpihavati zrak šele ko je 
dosežena določena temperatura.)

Naprava nenadoma neha delovati. 
(Lučka OPERATION utripa.)

Ali so zračni fi ltri čisti? • 
Očistite zračne fi ltre.
Ali karkoli ovira vstop in izstop zraka • 
notranje in zunanje enote?
Izključite prekinjalo in odstranite vse ovire. • 
Nato ga ponovno vklopite in poskusite 
klimatsko napravo vključiti z daljinskim 
upravljalnikom. Če lučka še vedno utripa, 
se obrnite na trgovino, kjer ste kupili 
klimatsko napravo.

Naprava nenadoma neha delovati. 
(Lučka OPERATION - DELOVANJE 
je prižgana.)

Zaradi zaščite naprave se ob nenadnem • 
velikem sunku električne napetosti klimatska 
naprava lahko izklopi. Po 3 minutah se 
samodejno ponovno vklopi.

Iz notranje enote prihaja meglica.

To se dogaja v primeru, ko se zrak v prostoru • 
s hladnim zračnim tokom ohladi v meglo 
v načinu delovanja COOL - HLAJENJE.
To se je zgodilo zato, ker se zrak v prostoru • 
ohlaja z izmenjevalnikom toplote in se med 
odmrzovanjem poveča odstotek vlage.
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Odpravljanje težav
Učinek hlajenja (gretja) je slab.

Ali so zračni fi ltri čisti? • 
Ali karkoli ovira vstop in izstop zraka • 
notranje in zunanje enote?
Ali je nastavitev temperature primerna? • 
Ali so vsa okna in vrata zaprta? • 
Ali sta hitrost in smer zračnega toka • 
nastavljena primerno?

Daljinski upravljalnik ne deluje 
pravilno.

Prikazan ni noben signal daljinskega  
upravljalnika. 
Občutljivost daljinskega upravljalnika  
je nizka. 
Zaslon je zelo nekontrasten ali črn.  
Zaslon nenadzorovano utripa.  
Baterije so prazne in daljinski upravljalnik • 
ne deluje pravilno. Zamenjajte vse baterije 
z novimi baterijami velikosti AAA.LR03 
(alkalne). Za podrobnosti glejte komplet 
baterij v tem priročniku. (stran 7)

Iz notranje enote se širi neprijeten 
vonj.

To se dogaja v primeru, ko enota absorbira • 
vonj prostora, pohištva ali cigaret in ga širi 
z izpihovanim zračnim tokom. 
(Če se to zgodi, priporočamo, da notranjo 
enoto očisti strokovnjak. Obrnite se na 
trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.)

Ventilator zunanje enote se vrti, 
ko naprava ni vklopljena.

Po izklopu naprave  
Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite • 
naprave vrti še 60 sekund.
Ko klimatska naprava ni vklopljena  
V primeru zelo visokih zunanjih temperatur • 
se ventilator zunanje enote začne vrteti 
zaradi zaščite naprave.

Med delovanjem se naprava čudno 
obnaša.

Klimatska naprava se lahko nenavadno • 
odziva zaradi strele ali radijskih valov. 
Izklopite odklopnik in ga ponovno vklopite 
ter poskusite klimatsko napravo vključiti 
z daljinskim upravljalnikom.
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Takoj pokličite serviserja.

  OPOZORILO
Pri neobičajnih pojavih (smrad po zažganem) izključite napravo in izklopite odklopnik.  
Nadaljnje delovanje v tem primeru lahko povzroči napake, električne šoke ali požar. 
Obrnite se na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.
Ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati klimatske naprave.  
Nestrokovni poseg lahko privede do električnih šokov ali požara. 
Obrnite se na trgovino, kjer ste kupili klimatsko napravo.

Če pride do naslednjih pojavov, takoj pokličite serviserja.

Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan. 
Med delovanjem naprave se sliši neobičajen zvok. 
Varnostni odklopnik, varovalka ali odklopnik z uhajanjem  
toka pogosto prekinejo delovanje. 
Stikalo ali gumb pogosto ne delujeta pravilno. 
Širi se vonj po zažganem. 
Iz notranje enote teče voda. 

Izklopite odklopnik 
in pokličite servisno 
delavnico.

Po izpadu električnega toka 
Klimatska naprava se po 3 minutah samodejno 
ponovno vklopi. Malo počakajte.

Strela 
Če v okolico lahko udari strela, iz varnostnih 
razlogov izključite napravo in izklopite 
odklopnik.

Zahteve za ekološko odstranitev
Vaš izdelek in baterije, priložene krmilniku, so označeni s to oznako. Ta oznaka pomeni, 
da električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati v skupnih 
gospodinjskih odpadkih.
Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol 
pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno stopnjo koncentracije. 
Možni kemični simboli:

Pb: svinec (>0,004%) 
Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem in drugimi 
deli mora izvesti kvalifi ciran instalater v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.
Klimatske naprave je treba obravnavati kot specializirano obdelovalno napravo za ponovno uporabo 
in reciklažo.
S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjševanju 
potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravlje ljudi.
Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.
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Odpravljanje težav
Diagnosticiranje napak. 

Diagnosticiranje napak s pomočjo daljinskega upravljalnika 
Daljinski upravljalnik lahko sprejme ustrezno kodo napake 
z notranje enote. 

Če pritisnete in držite gumb 1.  (prekliči) 
5 sekund, začne na področju za prikaz 
temperature utripati oznaka " ".

Večkrat pritisnite 2. , dokler ne zaslišite 
dolgega piskanja. 

Oznake kod se spreminjajo po spodaj opisanem vrstnem • 
redu, spremembo pa označuje dolg zvočni signal. 

KODA POMEN

SISTEM

00 NORMAL
UA NAPAKA KOMBINACIJE NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE
U0 POMANJKANJE HLADIVA
U2 PADEC NAPETOSTI ALI PREVISOKA NAPETOST NA GLAVNEM TOKOKROGU
U4 NAPAKA PRI PRENOSU (MED NOTRANJO IN ZUNANJO ENOTO)

NOTRANJA 
ENOTA

A1 NAPAKA NA NOTRANJI PLOŠČI S TISKANIM VEZJEM
A5 KRMILJENJE VISOKEGA TLAKA ALI ZAŠČITA PROTI ZMRZOVANJU
A6 NAPAKA NA ELEKTROMOTORJU VENTILATORJA
C4 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE NA PRENOSNIKU TOPLOTE
C9 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE VSESANEGA ZRAKA

ZUNANJA 
ENOTA

EA NAPAKA NA PREKLOPU HLAJENJE/GRETJE
E1 NAPAKA NA PLOŠČI S TISKANIM VEZJEM
E5 VKLOPLJENA ZAŠČITA PROTI PREOBREMENITVI
E6 POKVARJEN MEHANIZEM ZA ZAGON KOMPRESORJA
E7 NAPAKA NA ELEKTROMOTORJU VENTILATORJA NA ENOSMERNI TOK
E8 VHOD PRETOKOVNE ZAŠČITE
F3 KRMILJENJE VISOKE TEMPERATURE CEVI NA VSTOPU V KONDENZATOR
F6 KRMILJENJE VISOKEGA TLAKA (PRI HLAJENJU)
H0 NAPAKA NA TIPALU
H6 PREKINITEV DELOVANJA ZARADI POKVARJENEGA TIPALA POLOŽAJA
H8 ODPOVED SENZORJA ZA ENOSMERNI TOK
H9 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE VSESANEGA ZRAKA
J3 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE CEVI NA VSTOPU V KONDENZATOR
J6 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE NA PRENOSNIKU TOPLOTE
L3 NAPAKA ZARADI PREGREVANJA ELEKTRIČNIH DELOV
L4 VISOKA TEMPERATURA HLADILNEGA TELESA INVERTERSKEGA TOKOKROGA
L5 PREVELIKA JAKOST TOKA NA IZHODU
P4 POKVARJENO TIPALO TEMPERATURE HLADILNEGA TELESA INVERTERSKEGA TOKOKROGA

OPOMBA
Kratek zvočni signal in 2 zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne obstajajo.• 
Za prekinitev prikaza kod pritisnite in 5 sekund držite • . Prikaz kod se samodejno prekine, 
če gumba ne pritisnete več kot 1 minuto.
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