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1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttdliittyman kayttéa, jotta
voisit varmistaa parhaan mahdollisen kayton.

= Pyyda asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka han maaritti
jarjestelmaasi. Tarkista, onko asentaja tayttanyt asentajan
asetustaulukon. Jos El, pyyda hanta tekemaan niin.

= Sailyta asiakirja myohempaa kayttoa varten.
Kohdeyleiso
Loppukayttajat

TIETOJA

Téama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekéa maallikoiden kayttoon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
kayttoa

= Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Kayttoopas:

= Pikaopas peruskayttéon

= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Kayttajan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan
ja lisatietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

SaMMUEAMINEN ..o 13 FTXTJ-AB FTXTJ-AW
511 Kellon ja ajastimen asetus 13 b
5.11.1 Kellon asetus 14
5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto .... 14
5.11.3 Viikkoajastintoiminta 15
Energiansaasto ja toiminnan optimointi 16 Alkuperaiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperaisten ohjeiden kaannoksia.
Kunnossapito ja huolto 16
71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto..............cccccecvviiiiiicne. 16
7.2 Sisayksikon ja langattoman kaukosaatimen puhdistaminen ..... 17 P HE S = .
7.3 Etupaneelin puhdistaminen ..............ccccooiiiiiiiie 17 2 Kayttajan tu rva"ISUUSOhjeet
74 Etupaneelin avaaminen 17 Noudata aina seuraavia turvallisuusohieita ja -maarayksia.
7.5 limansuodattimien puhdistaminen..............cccoooeiiiiiiiiiniees 18
7.6  Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja
hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen.... 18
7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja
hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen........ 18
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2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Ohjeet turvallista kayttoa varten

/\ VAROITUS: LIEVASTI

TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on
lievasti tulenarkaa.

/N\ VAROITUS

Alz aseta tulenarkaa suihkepulloa
ilmastointilaitteen lahelle tai kayta
suihkeita yksikon laheisyydessa.

Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS

Sisayksikko sisaltaa radiolaitteiston,
minimierotusvali laitteiston sateilyosan
ja kayttajan valilla on 10 cm.

A

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita
esineita ilman ulostulo- tai
sisdanmenoaukkoon. Koska tuuletin
pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

HUOMAUTUS

ALA kayta jarjestelmad, kun kaytetaan
huoneen kaasutustyyppista
hyonteismyrkkya. Yksikkdon voi
keraantya kemikaaleja, mika voi
vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

VAROITUS

» AlA muuta, pura, irrota, asenna
uudelleen tai korjaa yksikkoa itse,
silla virheellinen purkaminen tai
asennus voi aiheuttaa sahkdiskun tai
tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa,
varmista, ettei avotulta ole.
Kylmaaine on taysin turvallista,
myrkytonta ja hieman tulenarkaa,
mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sita paasee vuotamaan
huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimista, kaasuliesista
tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna
aina patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta
vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

* Yksikon sisalla oleva kylmaaine on
lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa
vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason
liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki
polttoainelammittimet, tuuleta huone
ja ota yhteys laitteen myyjaan.

= Al k3yta yksikkda ennen kuin
huoltohenkild on vahvistanut, etta
0sa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

HUOMAUTUS

Kayta aina langatonta kaukosaadinta
tai muuta kayttoliittymaa (tarvittaessa)
l&ppien ja kaihdinsaleiden asennon
saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsaleet
kaantyvat ja niita yritetaan siirtaa
vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

/N\ VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta
kylmaainekierron osia.

= ALA kaytad muita kuin valmistajan
suosittelemia puhdistusaineita tai
yrita nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla
toimenpiteilla.

» Huomaa, etta jarjestelmassa oleva
kylmaaine on hajutonta.

HUOMAUTUS

Al koskaan altista pikkulapsia,
kasveja tai elaimia suoraan ilmavirralle.

/\ VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, etta
valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla
ilmanvaihdolla varustetussa
huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esim. avotuli,
toiminnassa oleva kaasutoiminen laite

FTXTJ-A(W)(B) DAIKIN Kayttbopas
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3 Tietoja jarjestelmasta

tai toiminnassa oleva sahkdlammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa
varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki
virransyotot ennen ilmastointilaitteen
tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku
ja loukkaantuminen.

/N\ HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkaan kestaneen
kayton jalkeen, etta sen teline ja
varusteet eivat ole vaurioituneet.
Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa
vammoja.

3 Tietoja jarjestelmasta

A VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A HUOMAUTUS

Sisayksikkd sisaltdéd radiolaitteiston, minimierotusvali
laitteiston sateilyosan ja kayttajan valilla on 10 cm.

@ HUOMIO

Ald  kaytd jarjestelmda muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi 818 kaytd  yksikkoa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaahdytykseen.

3.1 Sisayksikko

/E\ HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisadnmenoaukkoon. Koska tuuletin pyérii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

/N\ HUOMAUTUS
Al kosketa lammonvaihtimen
jaahdytysripoja. Ne ovat teravia ja
voivat aiheuttaa haavoja.

/\ VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa
korkeissa paikoissa tyoskenneltaessa.

/\ VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat
voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita
tai vesivuotoa. Jos pesuainetta laikkyy
sahkoosien, kuten moottorien, paalle,
seurauksena voi olla toimintahairio,
savua tai tulipalo.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa
kayttod ja kaantaa virtakytkin pois paalta
tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkoisku ja
loukkaantuminen.

/N\ VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu
(palaneen karya tms.), lopeta kaytto
ja KATKAISE virta.

Yksikon kaytdn jatkaminen tallaisissa
olosuhteissa voi aiheuttaa
rikkoutumisen, sahkdiskun tai tulipalon.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

A VAROITUS

Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesista tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on
korjattu.

Virtapainike

Jos kayttoliittymd (esim. langaton kaukosaadin) puuttuu, voit
kaynnistaa/pysayttdd toiminnan sisayksikon ON/OFF-painikkeella.
Kun toiminta kaynnistetaan talla painikkeella, kaytetdan seuraavia
asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C

= llmavirran nopeus = Automaattinen

3141 Daikin Eye -merkkivalo

Daikin Eyen vari vaihtuu toiminnan mukaan.

a ON/OFF-painike
b Daikin Eye (infrapunasignaalien vastaanottimen kanssa)

Kaytto Daikin Eyen vari

Automaattinen Punainen/sininen

Jaahdytys Sininen

Kayttdopas
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4 Ennen kayttoa

Kaytto Daikin Eyen vari
Lammitys Punainen

Vain tuuletin Valkoinen
Kuivaus Vihrea
Ajastintoiminto Oranssi®

@ Jos ON/OFF-ajastin tai viikkoajastintoiminto on asetettu, Daikin
Eye muuttuu aika ajoin oranssiksi. Kun valo on palannut
oranssina noin 10 sekuntia, se palaa toimintatilan variin
3 minuutin ajaksi. Esimerkki: Jos ajastin asetetaan
jaahdytystoiminnan aikana, Daikin Eye syttyy aika ajoin oranssina
10 sekunnin ajaksi ja vaihtaa sitten siniseen 3 minuutin ajaksi.

3.2 Tietoja kayttoliittymasta

Langaton kaukosaadin

TIETOJA

Sisayksikon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva
langaton kaukosaadin. Tassa oppaassa kuvataan vain
kayttd taman kayttoliittyman kanssa. Jos liitetddn toinen
kayttoliittyma, katso liitetyn kayttoliittyman kayttdopas.

= Suora auringonvalo. Al3 jata langatonta kaukos&éadintéd suoraan
auringonvaloon.

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa
on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.

= Muut laitteet. Jos langattoman kaukosaatimen signaalit ohjaavat
muita laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Tarkista, ettd verhot tai muut esineet eivat esta yksikon ja
langattoman kaukosaatimen valista signaalia.

@ HUOMIO

= Al3 pudota langatonta kaukosaadinté.

= Al3 anna langattoman kaukosaatimen kastua.

3.21 Komponentit: Langaton kaukosaadin

235 |

KEOR: 393

i

i
h () N d
e —< >— e
g——— - v f

LCD-naytto

Lampétilan ylos/alas- ja valikkonavigoinnin ylos/alas-
painikkeet

Virtapainike

Tehokayttdpainike

Valikkonavigoinnin vasen/oikea painike
Vahvista-painike

Paavalikko-painike

Ulkoyksikén hiljainen toiminta

T o

STQ 20 20

i Tilan valintapainike (automaattinen, jaahdytys, lammitys,
kuivaus, vain tuuletin)
j limavirran nopeuden asetuspainike

3.2.2 Langattoman kaukosaatimen kayttaminen

a Infrapunasignaalien vastaanotin

Huomautus: Varmista, ettei esteitd ole 500 mm:n etaisyydella
infrapunasignaalien vastaanottimen alapuolella. Ne voivat vaikuttaa
langattoman kaukosaatimen vastaanottotehoon.

1 Osoita signaalilahettimelld sisayksikon infrapunasignaalien
vastaanotinta (suurin tiedonsiirtoetéisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisayksikkd vastaanottaa langattoman kaukosaatimen
signaalin, kuuluu aanimerkki:

Aani Kuvaus

Kaksi aanimerkkia Toiminta alkaa.

Yksi danimerkki Asetus muuttuu.

Pitka aanimerkki Toiminta paattyy.

4 Ennen kayttoa
TIETOJA

Tama opas sisaltdd vain muutamia asetuksia ennen
kayttoa.

Katso tilan asetus ennen kayttda kayttdjan viiteoppaasta
osoitteessa Daikin, kohta "Documentation”. Skannaa QR-
koodi kohdasta "1.1 Tietoa tasta asiakirjasta" [» 2] tai siirry
osoitteeseen  https://www.daikin.eu ja etsi mallisi
kayttamalla hakutoimintoa Q.

= Sisdyksikon asetus: Daikin Eyen kirkkaus, avaa
etupaneeli, WLAN-yhteys, ilmavirran
pystysuuntatoiminto,  sisayksikon  asennuspaikka,
kuivanapitotoiminto

= Langattoman kaukosaitimen asetus: LCD:n
kontrasti, LCD:n kirkkaus, LCD:n sammutusaika,
automaattinen lahetys valinnan jalkeen, sisayksikon
infrapunavastaanottimen kanavat

4.1 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 lIrrota takakansi.
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita kansi takaisin.

FTXTJ-A(W)(B)
Daikin-huoneilmastointilaite
3P717028-4B — 2023.03

DAIKIN

Kayttdopas

5


https://www.daikin.eu

4 Ennen kayttoa

2x AAA.LRO3

TIETOJA

= LCD-nayton vilkkuva B «uvake (ensimmainen paikka)
osoittaa pariston alhaisen varauksen.

* Kun paristojen varaus on alhainen, langattoman
kaukosaatimen toiminnot keskeytetaan. Voit
ainoastaan lopettaa toiminnan; kaikki ajastintoiminnot
ovat pois paalta. Vaihda paristot mahdollisimman pian.

= Vaihda aina molemmat paristot yhta aikaa.

4.2 Langattoman kaukosaatimen
magneettitelineen kiinnittaminen

a b c

a Langaton kaukosaadin
b Ruuvit (hankitaan erikseen)
¢ Langattoman kaukosaatimen magneettiteline

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta langaton kaukosaadin telineeseen.

TIETOJA

Langattoman kaukosaatimen teline on magneettinen.
Muista asentaa teline oikea puoli yl6spain.

4.3 Virransyoton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

4.4 Sisayksikon asetus

1 Siirry paavalikkoon painamalla ja siirry sisayksikon

asetusvalikkoon painikkeilla < ja A Siirry  valikkoon

painamalla

Sisdyksikon asetusvalikko

2 Tee alla luetellut asetukset.

3 Palaa paavalikkoon painamalla tai poistu aloitusnayttéon

painamalla

441 Avaa etupaneeli

Etupaneeli avautuu automaattisesti, kun toiminta alkaa. Kayta tata
ominaisuutta etupaneelin avaamiseen, kun toiminta on pysaytetty.
Esimerkki: huollon aikana.

Etupaneelin avaaminen langatonta kaukosaadinta

kayttamalla

1 Varmista, ettd toiminta on pois paaltd. Jos se ei ole, kytke se
pois palta painikkeella ().

2 Siirry sisayksikon asetusvalikossa etupaneelin avausnayttoon
painikkeilla < ja 7.

Etupaneelin avausnaytto

3 Vahvista painamalla ~

Tulos: Etupaneeli avautuu.

v

4 Sulje etupaneeli painamalla uudelleen tai palaa

aloitusnayttéon painamalla ***

442 WLAN-yhteys

Yhdistd yksikkd kotiverkkoon ja lataa sovellus, niin voit muuttaa
termostaatin  asetuksia, asettaa |ampdtila-ajastuksia, seurata
energiankulutusta yms.

Lisatietoja teknisista tiedoista, asetusmenetelmistd, usein kysytyista
kysymyksista ja vianetsintavinkeista on osoitteessa
app.daikineurope.com.

[=] 2=l
[=]x:

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin tai tabletti, jossa on véhintdan tuettu Android- tai iOS-
versio, joka on maaritetty osoitteessa app.daikineurope.com.

= Internet-linja ja viestintalaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema
= Asennettu maksuton ONECTA-sovellus

Huomautus: SSID (langattoman verkon tunnus) ja KEY (salasana)
on merkitty yksikkéon, jos niita tarvitaan.

Kayttdopas
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4 Ennen kayttoa

a Tarra, jossa on SSID ja KEY

Langattoman LAN-verkon kayttdmisessa
huomioitavaa
ALA kayté lahelld seuraavia:

= Laakinnélliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa
sahkdmagneettisia hairidita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet  tai
palohalytinlaitteisto. Tama tuote voi aiheuttaa laitteiston
virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

ONECTA-sovelluksen asennus

1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen
(iOS-laitteet) ja hae "ONECTA".

2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla nayttoon tulevia
ohjeita.

Etsi sovellus suoraan kayttamalla langattoman kaukosaatimen
nadytossa olevaa QR-koodia

1 Siirry paavalikkoon painamalla ja siirry langattoman

kaukosaatimen asetusvalikkoon painikkeilla < ja A

2 Siirry valikkoon painamalla

Langattoman kaukoséaatimen asetusvalikko

Siirry QR-koodinayttéén painikkeilla < ja 7 .
4 Skannaa QR-koodi @lypuhelimella tai muulla alylaitteella.
Tulos: QR-koodi ohjaa sinut App Storeen tai Google Playhin.

})’ Google Play

Available on the
D App Store

5 Asenna noudattamalla nayttéon tulevia ohjeita.

TIETOJA

Jos QR-koodia on vaikea lukea, vaihda naytettdva QR-
e

koodi painikkeella tai ' ja yrita sitten uudelleen.

Langattoman yhteyden maarittaminen
Langaton sovitin voidaan yhdistaa kotiverkkoon kahdella tavalla.

= Kayttamalla alylaitetta (alypuhelin, tabletti) ja SSID:ta ja KEY:ta
(salasana)

= Kayttamalla Wi-Fi reitittimen WPS(Wi-Fi Protected Setup) -
painiketta.

Katso lisdtietoja ja wusein kysyttyja kysymyksia osoitteesta
app.daikineurope.com.

Huomautus: Asetus tehdaan langattomalla kaukosaatimella WLAN-
asetusvalikossa. Osoita aina asetusten tekemisen aikana
langattomalla kaukosaatimellda  yksikon infrapunasignaalien
vastaanotinta.

TIETOJA

Varmista, etta toiminta pysaytetddn ennen langattoman
yhteyden asettamista. Yhteyden muodostaminen ei onnistu
yksikdn ollessa toiminnassa.

1 Pysayta toiminta ennen langattoman yhteyden asettamista.

2 Varmista, ettéd langaton reititin on riittdvan lahelld yksikkoéa ja
ettd mikaan ei esta signaalia.

Valikko Kuvaus

= ON = Langaton LAN paalla (AP-tila/RUN-tila
(SSID + KEY) -yhteysasetus)

= OFF = Langaton LAN pois paalta

Poistu asetusvalikkoon

WPS-yhteysasetus

Palauta tehdasasetukset

Yhteyden tilan tarkistus

Langattoman LAN-verkon yhdistaminen kotiverkkoon
Langaton sovitin voidaan yhdistaa kotiverkkoon kayttamalla:
= reitittimen WPS-painiketta (Wi-Fi Protected Setup) (jos on),

= Yksikkdon merkittyd SSID:td (langattoman verkon tunnus) ja
KEY:ta (salasana).

1 Siirry sisayksikon asetusvalikossa WLAN-yhteyden asetukseen
painikkeilla < ja > . Siirry valikkoon painamalla >

Sisayksikon asetusvalikko

Langattoman WLAN-yhteyden
asetus

~ ja . Vahvista valinta

2 Vaihda asetukseksi ON painikkeilla
painamalla

Langaton LAN -signaali paalla

=
o~
-~

Langaton LAN signaali pois
paalta

OFF

= O

Tulos: Yhteysanimaatio nakyy naytdssa 5 sekunnin ajan, ja
langattoman LAN-verkon tilanaytto tulee esiin.

3 Jatka asetuksen tekemistd kayttamallda WPS-painiketta tai
SSID:ta ja KEY:ta.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla WPS-painiketta
1 Siiry WPS-nayttén painikkeilla < ja 2. Vahvista valinta
painamalla

Tulos: Daikin Eyen vari vaihtelee: oranssi ja osittain vihrea.

FTXTJ-A(W)(B)
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4 Ennen kayttoa

WPS-asetus

’{? WPS

2 Paina tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) WPS-painiketta noin
1 minuutin kuluessa. Katso tiedonsiirtolaitteen opas.

Tulos: Jos yhteyden muodostaminen onnistui, Daikin Eyen vari
vaihtelee: sininen ja osittain vihrea.

TIETOJA

Jos yhteyttd reitittimeen ei voi muodostaa, kokeile
menettelya "Yhteyden muodostaminen kayttamalla SSID-
ja KEY-numeroa" [» 8].

3 Poistu aloitusvalikkoon painamalla “*" tai palaa sisayksikon
asetusvalikkoon kayttamalla Poistu-nayttoa.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla SSID- ja KEY-numeroa

1 Avaa ONECTA-sovellus alylaitteessa ja noudata nayttodn
tulevia ohjeita.

2 Liita alylaite samaan kotiverkkoon yksikén kanssa.
3 Tarkista, onnistuiko yhteyden muodostaminen (katso
"Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen" [» 8]).

4 Poistu aloitusvalikkoon painamalla **° tai palaa sisdyksikon
asetusvalikkoon kayttamalla Poistu-nayttoa.

Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen

1 Siirry tilanayttodn painikkeilla < ja 2. Vahvista painamalla
v

Tilanaytto

2 Tarkista Daikin Eye.

a Daikin Eye
b  Osittain vihrea
¢ Punainen, oranssi tai sininen

3 Poistu aloitusvalikkoon painamalla **" tai palaa sisayksikon
asetusvalikkoon kayttamalla Poistu-nayttéa.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen

Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:

= katkaista tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) tai alylaitteen
langattoman LAN-yhteyden.

= toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epdonnistui.

1 Siirry nollausnayttéén painikkeilla < ja 2. Vahvista valinta
painamalla

Tulos: Asetuksen oletusarvo palautetaan.

Nollausnaytto

2 Poistu aloitusvalikkoon painamalla **° tai palaa sisayksikon
asetusvalikkoon kayttamalla Poistu-nayttoa.

Langattoman LAN-yhteyden kytkeminen pois paalta
1 Siirry WLAN-yhteyden asetusvalikkoon ja vaihda asetukseksi
OFF painikkeilla ™ ja . Vahvista valinta painamalla >

Tulos: Daikin Eye on vuorotellen vihrea ja valkoinen. Tiedonsiirto on
OFF.

443 limavirran pystysuuntatoiminto

Tama toiminto auttaa optimoimaan ilmavirran ja lampétilan
jakautumisen lammitystoimintatilassa. Voit poistaa tdman toiminnon
kaytosta, jos yksikon alapuolella on huonekalu tai muu esine.

limavirran pystysuunta pois
paalta

limavirran pystysuunta paalla
0 e

18 . : OO
M 1

limavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen

paalle/pois

1 Siirry sisayksikon asetusvalikossa ilmavirran pystysuunta-
asetukseen painamalla < ja A

limavirran limavirran
pystysuuntatoiminto paalla pystysuuntatoiminto pois
paalta

Daikin Eyen viri vaihtelee: ... niin langaton sovitin on...
osittain vihrea ja...
Punainen ei yhdistetty
oranssi kaynnissa ja valmis
muodostamaan yhteyden 2 Muuta asetusta painamalla > ja .
kotiverkkoon reitittimen WPS- N,
painikkeen kautta; katso 3 Vahvista valinta painamalla
"Yhteyden muodostaminen - . . . e
kéyttayméllé VUPS-painilI(etta" b7] 4 Palaa paavalikkoon painamalla tai palaa aloitusnayttéon
sininen yhdistetty kotiverkkoon: painamalla
= SSID:lla + KEY:lla.
tai
= reitittimen WPS-painikkeella.
Kayttopas DAIKIN FTXTJ-A(W)(B)
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5 Kaytto

5 Kaytto
TIETOJA

Sisayksikdon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva
langaton kaukosaadin. Tassa oppaassa kuvataan vain
kayttdé taman kayttolittyman kanssa. Jos liitetddn toinen
kayttoliittyma, katso liitetyn kayttoliittyman kayttdopas.

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

= Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikkd6n
saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelma siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta ei puhalleta
kuumaa ilmaa.

= Kosteusanturi. Saada kosteutta vahentamalla sita

jaahdytysprosessin aikana.
5.2.1 Toimintatilan kdynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan asettaminen
Toimintatila

1 Siirry toimintatilan karusellivalikkoon painamalla ke Kun

painiketta ke painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:

Jadhdytys ja Liammitys®
kuivaus®®
Ulkolampdtila —-10 ~ 46°C DB -30 ~24°C DB
-31~18°C WB
Sisalampdtila 18~37°C DB 10 ~30°C DB
14 ~28°C WB
Sisailman kosteus <80%® —

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintya, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

5.2 Toimintatila ja lampéoétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampétila, kun
haluat:

= lammittaa tai jadhdyttaa huonetta
= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta
= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

Asetus Kuvaus

Automaattinen |Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittda huoneen
lampétilan asetuspisteeseen. Se vaihtaa
A tarvittaessa automaattisesti jaahdytyksen ja

lammityksen valilla.

Jaahdytys Jarjestelma jaahdyttaa huoneen lampdtilan
.i asetuspisteeseen.
Lammitys Jarjestelma [ammittda huoneen lampétilan
M7, asetuspisteeseen.
3,35 Teholammitys
Tama ominaisuus on automaattinen: se
lammittda asunnon nopeasti, kun yksikko
kaynnistetaan lammitystilassa.
Vain tuuletin Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa (ilmavirran

nopeus ja suunta).

Lampdtilaa ei voi asettaa tdman toiminnan

Q

aikana.
Kuivaus Jarjestelma vahentaa kosteutta huoneessa.
Lampdtilaa ei voi asettaa tdman toiminnan
m aikana.
Lisatietoja:

= Ulkolampédtila. Jarjestelman jadhdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampdtila on liian korkea tai lilan alhainen.

|—>—>—>

= ] = B —

TIETOJA

= Karusellivalikossa voit siirtyd kumpaankin suuntaan
painikkeilla < ja 2 tai ™ ja V.

= Karusellivalikko kaynnistyy aina aktiivisena olevasta
asetuksesta.

2 Paina @ kun haluat kdynnistaa toiminnan.

3 Aloitusnayttd vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo

syttyy.
Aloitusnaytto, kun yksikko on paélla seuraavien toimintojen
aikana...
lammitys, kuivaustoiminta vain tuuletin -
jaahdytys, toiminta
automaattinen
toiminta

235

T 1 <€

Lampétilan asetuspiste

4 Paina ™ tai ¥ yhden tai useamman kerran, kun haluat laskea
tai nostaa lampétilan asetuspistetta.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi |Automaattinen |Kuivaus- tai

inta nta toiminta vain tuuletin -
toiminta

18~32°C 10~30°C 18~30°C Ei
asetuspistettd®

@ Lampdotilaa ei voi s&ataa, kun kaytetaan kuivaus- tai vain
tuuletin -toimintatilaa.
5 Paina @ kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: Aloitusnaytté vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo
sammuu.

Aloitusnéyttd, kun yksikko on pois paalta

FTXTJ-A(W)(B)
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5 Kaytto

5.3 limavirran nopeus

TIETOJA

= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetdan
Kuivaus-toimintatilaa.

= Lammitystilassa ilmavirran nopeutta lasketaan kylman
ilmavirran muodostumisen valttamiseksi. Kun ilmavirran
lampdtila nousee, toimintaa jatketaan asetetulla
ilmavirran nopeudella.

Voit sdataa sisayksikosta tulevan ilmavirran voimakkuutta.

Asetus Kuvaus

Tuulettimen nopeus |5 ilmavirran nopeustasoa matalasta

1~5 korkeaan.

Automaattinen

Sisayksikon hiljainen |Sisayksikdsta kuuluvan melun vahentamista
kaytto varten
'2‘ (Esimerkki: yolla)
P)

2

TIETOJA

Jos yksikko saavuttaa lampétilan asetuspisteen:

Sisayksikko saataa tuulettimen nopeutta
automaattisesti asetuspisteen ja
sisalampdtilan mukaan.

= jAahdytys- tai automaattisessa tilassa. Tuuletin lakkaa
toimimasta.

= l[Ammitystilassa. Tuuletin toimii alhaisella ilmavirran
nopeudella.

5.3.1 limavirran nopeuden saataminen

1 Siirry ilmavirran karusellivalikkoon painamalla 'z‘. Kun

painiketta @ painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:

)
B = @ = A

TIETOJA

= Karusellivalikossa voit siirtya kumpaankin suuntaan

painikkeilla < ja 2 tai N ja V.

= Karusellivalikko kaynnistyy aina aktiivisena olevasta
asetuksesta.

54 limavirran suunta

limavirran suunta tarkoittaa suuntaa, johon sisdyksikkd puhaltaa
ilmaa. Se tekee sen siirtamalla vaakasuoria siipia (lappia) tai
pystysuoria siipia (kaihdinsaleitd). Saada ilmavirran suuntaa tarpeen
mukaan ja kaantyvaan tai kiintedan asentoon.

Asetus limavirran suunta

llmavirran 3-D-suunta |Siirtéda vuorotellen ylds ja alas ja sivulta

sivulle

-] Pysyy paikallaan.

Asetus limavirran suunta

Automaattinen Siirtda vaakasuoria siipia (lappia) ylos ja
pystykaanto alas.

Automaattinen Siirtda pystysuoria siipia (kaihdinsaleita)

A HUOMAUTUS

Kayta aina langatonta kaukosaadintd tai muuta
kayttoliittymaa (tarvittaessa) lappien ja kaihdinsaleiden
asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsaleet kaantyvat
ja niita yritetaan siirtdd vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy
ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylos/alas-
kaantdasetuksen aikana.

Miellyttava ilmavirta

Yksikké muuttaa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta huonetta
lammitetaan tai jaahdytetadan tehokkaammin. Suora ilmavirta
yksikosta on vdhemman tuntuva.

Lapan asento jadhdytys- ja kuivaustoiminnan aikana
Lapan asento lammitystoiminnan aikana (ilmavirran
pystysuunta pois paalta)

¢ Lapan asento lammitystoiminnan aikana (ilmavirran
pystysuunta paalla)

T o

Jaahdytys ja kuivaus

limavirran suunta vaihtuu levittdmaan iimaa
kattoa pitkin.

Miellyttava ilmavirta aktiivinen Miellyttava ilmavirta ei kaytossa

Lh.» i
- -QEITIZI
£ <

Lammitys

llmavirran suuntaa saadetaan levittamaan
ilmaa lattiaa pitkin.

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on paalla: Yksikko tunnistaa
huoneen ja lattian lampdtilan ja valitsee automaattisesti 1 3:sta
ilmavirran suunnasta (tilan lammitys, alaspain, pysty).

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on pois paalta: Yksikon

vaakakaanto sivulta sivulle. ilmavirta suunnataan vain alaspain.
Kayttdopas DAIKIN FTXTJ-A(W)(B)
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5 Kaytto

Tilan lammityksen
ilmavirta

limavirta alaspain limavirran
pystysuunta

g S
T R

omo
Tl (3

TIETOJA

Jos haluat

poistaa ilmavirran pystysuuntatoiminnon

kaytosta (esim. jos yksikdon alapuolella on huonekalu tai
muu esine), katso "limavirran pystysuuntatoiminnon

kytkeminen

paalle/pois" [ 8]. Jos ilmavirran

pystysuuntatoiminta poistetaan kaytdsta, ilmavirran suunta
asetetaan alaspain.

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

1 Siirry péaavalikkoon painamalla °°  ja  siirry ilman

virtaussuunnan

valikkoon painamalla

asetusvalikkoon painikkeilla < ja 7 . Siirry
v

llimavirran suunnan asetusvalikko

2 Suorita tassa valikossa seuraavat ilmavirran asetukset. Palaa

sitten paavalikkoon painamalla " tai poistu aloitusnayttéén

painamalla """

5.41 limavirran pystysuunnan saataminen

1 Siirry ilman

virtaussuunnan  asetusvalikossa ilmavirran

pystysuuntanayttodn painikkeilla < ja A

2 Muuta asetusta painamalla ™ ja

4

limavirran pystysuunta — llmavirran pystysuunta —
kaanto

kiintea

3 Pystykaantd. Vahvista valinta painamalla >

Tulos: tulee esiin aloitusnaytén alareunassa. Saatolapat
(vaakasuorat siivet) alkavat kdantya.

4 Kiinted asento.
asennon.

Paina ', kun lapat ovat saavuttaneet halutun

Tulos: CE/ katoaa aloitusnayton alareunasta. Lapat lakkaavat

likkumasta.

5.4.2 llmavirran vaakasuunnan saiatiaminen

1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa ilmavirran vaaka

suuntanayttoon painikkeilla < ja A

2 Muuta asetusta painamalla > ja

4

limavirran vaakasuunta — limavirran vaakasuunta —
kaanto kiintea

Vaakakainto. Vahvista valinta painamalla

JI% " . a T
Tulos: tulee esiin aloitusndytdn alareunassa. Kaihdinsaleet
(pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

Kiinted asento. Paina “ , kun kaihdinsaleet ovat saavuttaneet
halutun asennon.

N
Tulos: katoaa aloitusnaytdn alareunasta. Kaihdinsaleet
lakkaavat liikkumasta.

TIETOJA

Jos  yksikkd on asennettu huoneen nurkkaan,
kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispdin seinasta.
Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

54.3 limavirran 3D-suunnan kayttaminen
1 Aseta ilmavirran pysty- ja vaakasuunnaksi ON.

2 tulee esiin aloitusnayton alareunassa. Lapat (vaakasiivet) ja

kaihdinsaleet (pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

limavirran pystysuunta paalla limavirran vaakasuunta paalla

Jos haluat kayttaa kiinteda asentoa, aseta ilmavirran pysty- ja
vaakasuunnaksi OFF, kun lapat ja kaihdinséleet ovat
saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: katoaa aloitusndyton alareunasta. Lapat ja
kaihdinsaleet lakkaavat likkumasta.

5.4.4 Miellyttava ilmavirta -toiminnan

kaynnistaminen/pysayttaminen

Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa miellyttavan
ilmavirran nayttéon painikkeilla < ja A

i, M

2 Muuta asetusta painamalla ja

Miellyttava ilmavirta aktiivinen Miellyttava ilmavirta ei
kaytossa

Vahvista valinta painamalla >

Tulos: Miellyttdva ilmavirta aktiivinen: tulee esiin
aloitusnayton alareunassa.

Tulos: Miellyttava ilmavirta ei kaytossa: katoaa
aloitusnayton alareunasta.

FTXTJ-AW)(B)
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5 Kaytto

5.5 Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma saataa automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampétilaan
sen mukaan, havaitaanko ihmisten liikettd, jotta valtetddn suora
kontakti ihmisten kanssa. Jos mitdan liiketta ei havaita 20 minuuttiin,
jarjestelma siirtyy energiansaastétilaan:

Tietoja Intelligent Eye -anturista

@ HUOMIO

« Al ly6 tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena
voi olla toimintahairio.

« Al aseta suuria esineité Intelligent Eye -anturin lahelle.

TIETOJA

Yo-asetustilaa (OFF-ajastin) ei voi kayttda samaan aikaan
Intelligent Eye -toiminnan kanssa.

* Tunnistusalue. Enintdén 9 m.

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien
ihmisten maaran, lampétila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi VOi tunnistaa virheellisesti

lemmikkieldimia, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

5.5.1 Intelligent Eye -toiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Siirry paavalikkoon painamalla “*" ja siirry Intelligent Eye -
nayttosn painikkeilla < ja 7 .
2 Muuta asetusta painamalla ™ ja .

Intelligent Eye aktiivinen Intelligent Eye ei kdytossa

3 Vahvista valinta painamalla >

Tulos: Intelligent Eye aktiivinen: nakyy aloitusnayton
alareunassa.

Tulos: Intelligent Eye ei kaytossa: katoaa aloitusnayton
alareunasta.

5.6 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jadhdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttdd yhdessd Econo-,
Miellyttava ilmavirta- ja ulkoyksikdn hiljaisen toiminnan
kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikdn kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

5.6.1 Tehokas-toiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Siirry tehotoiminnan ponnahdusvalikkoon painamalla p/ |

2 Ota toiminto kayttoon tai pois kaytosta painamalla v tai

painikkeilla < ja 7.

Tulos: Tehotoiminta aktiivinen: tulee esiin aloitusnaytén
alareunassa.

Tulos: Tehotoiminta ei kaytossa: katoaa aloitusnayton
alareunasta.

Tehotoiminta ei kdytossa

L;é

Tehotoiminta aktiivinen

TIETOJA

= Tehotoiminta voidaan valita vain yksikdén kaydessa.
Naytdn symboli Q] osoittaa, ettd toiminto on talla
hetkella estetty.

= Jos painetaan @ tai vaihdetaan toimintatilaa, toiminto
peruutetaan. katoaa aloitusnayton alareunasta.

5.7 Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hydtya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetadn muiden tuotteiden kanssa.

TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttad samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikén tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  pydrimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

5.71 Econo-toiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Siirry paéavalikkoon painamalla **° ja siirry Econo-n&yttoon
painikkeilla < ja 7.
2 Muuta asetusta painamalla > ja .

Econo-toiminta aktiivinen Econo-toiminta ei kdytossa

3 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Econo-toiminta aktiivinen: nakyy aloitusnayton
alareunassa.

Tulos: Econo-toiminta ei kadytossa: katoaa aloitusnayton
alareunasta.

TIETOJA

= Econo-toiminta voidaan valita vain yksikdn kaydessa.
Naytdn symboli @ osoittaa, ettd toiminto on talla
hetkella estetty.

= Jos painetaan Q)), toimintatilan vaihtaminen vain
tuuletin tilaan tai tehotoiminnan tai Econo-toiminnan

asetus  peruutetaan.
alareunasta.

katoaa aloitusnayton

5.8 Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kaytéd ulkoyksikdn hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa
ulkoyksikdn melutasoa. Esimerkki: Yo.

Kayttdopas
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5 Kaytto

TIETOJA

= Tehokasta ja ulkoyksikon hiljaista toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.

» Toiminto on kaytettdvissa vain automaattisessa,
jadhdytys- ja lAmmitystoiminnassa.

= Ulkoyksikén hiljainen kayttd laskee kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos kompressorin pydrimisnopeus
on jo alhainen, ulkoyksikdn hiljainen toiminta ei laske
kompressorin pydrimisnopeutta enempaa.

5.8.1 Ulkoyksikon hiljaisen toiminnan
kdynnistaminen/pysédyttaminen
1 Siirry ulkoyksikon hiljaisen toiminnan ponnahdusvalikkoon
painamalla @

Ulkoyksikon hiljainen toiminta Ulkoyksikon hiljainen toiminta
aktiivinen ei kaytossa

@

2 Ota toiminto kayttéon tai pois kaytosta painamalla @ i
painikkeilla < ja 7.

Tulos: Ulkoyksikon hiljainen toiminta aktiivinen: tulee esiin
aloitusnaytdn alareunassa.

Tulos: Ulkoyksikon hiljainen toiminta ei kaytossa: katoaa
aloitusnayton alareunasta.

Huomautus: jaa aloitusnayttoon, vaikka yksikkd sammutettaisiin
kayttamalla langatonta kaukosaadintd tai siséyksikon ON/OFF-
kytkinta.

5.9 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus)
toiminta

Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho
ja joka vahentaa pahoja hajuja. Tama toiminto puhdistaa huoneen
ilman yhdessa titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja
ilmansuodattimien kanssa.

TIETOJA

= Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon siséalla
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

= Streamer-yksikon purkaus voi tuottaa sihisevaa aanta.

= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikdn
purkaus voi pysahtya tilapaisesti otsonin hajun
valttamiseksi.

5.9.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus)
toiminnan kaynnistaminen/
sammuttaminen

1 Siirry paavalikkoon painamalla “*". Valahdysvirtausnayttd on
paavalikossa ensimmaisena.
2 Muuta asetusta painamalla ™ ja .

Valahdysvirtaustoiminta ei
kaytossa

Valahdysvirtaustoiminta
aktiivinen

3 Vahvista valinta painamalla >

Tulos: Valahdysvirtaustoiminta  aktiivinen: nakyy

aloitusnayton alareunassa.

Tulos: Valdhdysvirtaustoiminta ei kaytossa: katoaa
aloitusnayton alareunasta.

5.10

Kayta tulisijalogiikkaa levittamaan ulkoisen lammonlahteen (esim.
tulisijan) tuottama kuuma ilma tasaisesti huoneeseen.

TIETOJA

= Jos asetuslampdtila saavutetaan Ilammitystilassa,
tulisijalogiikan toiminta kaynnistyy automaattisesti.

Tulisijalogiikan toiminta

Tulisijalogiikan toiminnan aikana sisayksikdn tuuletin
levittda ulkoisen lammonlahteen tuottaman kuuman
ilman huoneeseen.

asetuslampdtilan  ja
(suurempi

llmavirran  nopeus  riippuu
huonelampatilan valisesta erosta
lampétilaero = suurempi ilmavirran nopeus).

5.10.1 Tulisijalogiikan toiminnan

kdynnistaminen/sammuttaminen

Edellytys: Toimintatilaksi on asetettu lammitys "5.2 Toimintatila ja
lampétilan asetuspiste” [» 9].

1 Siirry paavalikkoon painamalla ja siirry Tulisijalogiikka-
nayttoon painikkeilla < ja 2 .

2 Muuta asetusta painamalla ™ ja .

Tulisijalogiikka-toiminta ei
kaytossa

Tulisijalogiikka-toiminta
kaytossa

3 Vahvista valinta painamalla >

Tulos:  Tulisijalogiikka-toiminto  kaytossa: nakyy

aloitusnayton alareunassa.

Tulos: Tulisijalogiikka-kayttd ei kaytossa: katoaa
aloitusnayton alareunasta.

TIETOJA

Tulisijalogiikka-toiminta voidaan valita vain
ldammitystoimintatilassa. Nayton symboli O] osoittaa, etta
toiminto on talla hetkella estetty.

5.11 Kellon ja ajastimen asetus

1 Siirry paavalikkoon painamalla **" ja siirry kellon ja ajastimen

asetusvalikkoon painikkeilla < ja A Siirry  valikkoon

painamalla
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5 Kaytto

Kello ja ajastimen asetusvalikko

2 Suorita tdssa valikossa seuraavat kellon ja ajastimen asetukset.

v

Palaa sitten p&avalikkoon painamalla tai poistu

aloitusnayttéon painamalla ="

5.11.1 Kellon asetus

Jos sisayksikon sisaista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-
ajastin, OFF-ajastin ja viikkoajastin eivat toimi oikein. Kello taytyy
asettaa uudelleen:

= Kun virtakytkin on kytkenyt yksikdn pois paalta.
= Sahkokatkon jalkeen.

= Kun langattoman kaukosaatimen paristot on vaihdettu.

Kellon asetus aikaan

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa kellon asetusnayttéon
painikkeilla < ja b . Syéta asetus painikkeella > .

Kellon asetus (nayttda kellon nykyisen asetuksen)

Huomautus: Jos aikaa ei ole vield asetettu, kellon asetus syttetédan
ensin. Mitddn muuta ajastinasetusta ei voi tehda, ennen kuin
kellonaika on asetettu.

2 Muuta viikonpaiva painikkeilla ™ ja .

Viikonpaivan asetus

3 Siirry tuntiasetukseen painikkeella A

Tuntiasetus

A

4 Muuta tunti painikkeilla ja ' (24 tunnin muoto).

5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella A

Minuuttiasetus

6 Muuta minuutit painikkeilla ™ ja .

5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite ~ voidaan sammuttaa/
kaynnistad automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttda myods yhdessa.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:
= Yksikké on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun langattoman kaukosaatimen paristot on vaihdettu,
kaukosaadin  sailyttdd  ON/OFF-ajastimen  aika-
asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.

TIETOJA

Kello  taytyy asettaa oikeaan aikaan  ennen
ajastintoimintojen  kayttamistd. Katso "Kellon asetus
aikaan" [» 14].

OFF-ajastintoiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa OFF-ajastimen
nayttéon painikkeilla < ja A

OFF-ajastin ei kaytossa

OFF-ajastimen asetuksena on
klo 7.00

@)

2 Siirry OFF-ajastimen asetusvalikkoon painamalla > .

Tulos: Kun OFF-ajastin asetetaan ensimmaisen kerran, kuluva
kellonaikana pydristettyna ylospain |1ahimpaan tayteen 10
minuuttiin naytetaan.

Tulos: Jos OFF-ajastin on jo asetettu, viimeinen asetus
naytetaan.

3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella
Vo

4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella > ja muuta tuntiasetusta

Vo

painikkeilla ja ' 24 tunnin muodossa.

5 Siirry  minuuttiasetukseen  painikkeella Y ja  muuta

N

minuuttiasetusta painikkeilla ja ™ 10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto
CANCEL
vaihtoehdoksi TIME

Aseta minuutit

Aseta tunnit

6 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: G nakyy aloitusndyton alareunassa. Asetettu aika
naytetdan paavalikon OFF-ajastinnaytdossa. Daikin Eye palaa
oranssina. Yksikkd sammuu asetetun ajan jalkeen.

7 Voit peruuttaa ajastinasetuksen siirtymalla OFF-ajastimen

asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi
CANCEL.

Tulos: katoaa aloitusnayton alareunasta. Paavalikon OFF-
ajastinnaytéssad ei naytetd mitdan kellonaikaa. Daikin Eye
lakkaa palamasta oranssina.

Kayttdopas
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5 Kaytto

TIETOJA

Kun ON/OFF-agjastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin.  Kun langattoman kaukosaatimen paristot
vaihdetaan, kaukosaadin sailyttdd ON/OFF-ajastimen aika-
asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.

Yoasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite saataa
lampdtilaa automaattisesti (0,5°C ylos jadhdytystilassa,
2,0°C alas lammitystilassa) estadkseen liiallisen
jadhdytyksen/lammityksen ja varmistaakseen miellyttavan
nukkumislampatilan.

ON-ajastintoiminnan kaynnistadminen/
pysayttaminen

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa ON-ajastimen
nayttéon painikkeilla < ja 7 .

ON-ajastin ei kdytossa

ON-ajastimen asetuksena on
klo 14.00

2 Siirry ON-ajastimen asetusvalikkoon painamalla >

Tulos: Kun ON-agjastin asetetaan ensimmaisen kerran, kuluva
kellonaikana pyoristettyna ylospain lahimpaan tayteen 10
minuuttiin naytetaan.

Tulos: Jos ON-agjastin on jo asetettu, viimeinen asetus
naytetaan.

3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella
N

4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella b ja muuta tuntiasetusta

2

painikkeilla > ja " 24 tunnin muodossa.

painikkeella b ja  muuta
N

5 Siirry  minuuttiasetukseen

minuuttiasetusta painikkeilla ja ~ 10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto
CANCEL
vaihtoehdoksi TIME

Aseta minuutit

Aseta tunnit

]
ON 14:00

6 Vahvista valinta painamalla

Tulos: tulee esiin aloitusnaytén alareunassa. Asetettu aika
naytetdan paavalikon ON-ajastinndytossa. Daikin Eye palaa
oranssina. Yksikko kaynnistyy asetetun ajan jalkeen.

7 Voit peruuttaa ajastinasetuksen siirtymalla ON-ajastimen
asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi
CANCEL.

Tulos: katoaa aloitusndyton alareunasta. Paavalikon ON-
ajastinnaytdssd ei naytetd mitaan kellonaikaa. Daikin Eye
lakkaa palamasta oranssina.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistaminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" [» 14] ja "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen” [» 15].

oy . [0 . . . -
Tulos: ja nakyvat aloitusndyton alareunassa.

Esimerkki:
Nayta Nykyinen Aseta kun... Kaytto
kellonaika
6:00 yksikko on Pysahtyy
toiminnassa. klo 7.00 ja
kaynnistyy
klo 14.00.
yksikko ei ole  |Kaynnistyy
toiminnassa. klo 14.00.

5.11.3 Viikkoajastintoiminta

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpaivalle voidaan tallentaa
jopa 4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus
viikonloppua varten.

TIETOJA

Seuraava asetusmenettely koskee vain langatonta
kaukosaadinta. Viikkoajastimen asetus kannattaa kuitenkin
suorittaa ONECTA-sovellusta kayttamalla. Katso lisatietoja
luvusta "4.4.2 WLAN-yhteys" [» 6].

Viikonpaiva Asetusesimerkki
i~perj i [ | [ | 4
Maanantai~perjantai ON OFF  ON OFE
= Tee enintdan 4 asetusta )m \ \ N &
kullekin paivalle. 6:00 8:30 17:30 22:00
Lauantai -

= Ei ajastinasetusta

Sunnuntai EE B '3 4
ON__OFF,___OFF _ON

« Tee enintaén 4 asetusta. || [ [ ]| e [ ]]
8:00 10:00 19:00 21:00

= ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa ajastamisen ja lampdtilan
asettamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus. Kullekin paivalle voidaan asettaa
vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata langaton kaukosaadin sisayksikkoa ja
tarkistaa, ettd vastaanottodani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa
asetetaan.

TIETOJA

Kello  taytyy asettaa  oikeaan aikaan  ennen
ajastintoimintojen  kayttdmistd. Katso "Kellon asetus
aikaan" [» 14].

TIETOJA

= Viikkoajastinta ja OFF/ON-ajastintoimintaa ei voi
kayttda yhtd aikaa. OFF/ON-ajastintoiminta saa

etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa, X katoaa
aloitusnaytostd. Kun OFF/ON-ajastin on suoritettu,
viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.

= Viikonpaiva, OFF/ON-ajastintila, aika ja lampdtila (vain
ON-ajastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla.
Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

Viikkoajastintoiminnan asettaminen
1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa viikkoajastimen

asetusvalikkoon painikkeilla < ja A

2 Vaihda vaihtoehto OFF vaihtoehdoksi ON painikkeilla ™ ja

ja vahvista sitten valinta painamalla > .
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

3 Siirry paivasta toiseen painikkeilla < ja A Siirry 4 syotteen

Tulos: Daikin Eye palaa oranssina. Viikon ensimmaisen paivan

asetukset tulevat esiin (4 syotetta jokaiselle paivalle).

Viikkoajastin ei kdytossa Viikkoajastin aktiivinen

O |

WEEK  OFF

valilla painikkeilla ™ ja .

Esimerkki:

WED 3/7

1. 8:00 OFF
2.

TUE 207
1.16:50 25.0°c
2.

Tyhja kenttd —ei  Yksikko kdynnistyy: Yksikko pysahtyy:

asetuksia tiistaina klo 16.50, keskiviikkona klo 8.00
maanantaille lampdtilan asetuspiste
25°C

4 Siirry asetukseen painamalla >

5

Vaihda asetukseksi ON, OFF tai DEL.
ON-ajastin OFF-ajastin Poista

Yksikko kaynnistyy Yksikko pysahtyy Poistaa taman
asetettuun aikaan asetettuun aikaan. syotteen
asetetun l[ampdtilan
asetuspisteen
kanssa.

ON/OFF-ajastin

6

Siirry tuntiasetukseen painikkeella > ja muuta tuntiasetusta

 ja ' 24 tunnin muodossa.

painikkeilla
Siirry  minuuttiasetukseen  painikkeella > ja  muuta

N

minuuttiasetusta painikkeilla ja ~ 10 minuutin portain.

OFF-ajastin. Vahvista asetus painikkeella >

Tulos: Viikonpaiva ja 4 paivan syotettad tulevat nakyviin. Uusi
syote on syoteluettelossa. Yksikkd kaynnistyy tai pysahtyy
asetettuun aikaan. Syételuettelo lajitellaan ajan mukaan.

ON-ajastimella voidaan asettaa myds lampétilan asetuspiste.
Siirry  lampdtila-asetukseen  painikkeella b ja muuta
asetuspistetta painikkeilla > ja . Vahvista asetus

painikkeella ~ .

Tulos: Viikonpaiva ja 4 paivan syobtettd tulevat nakyviin. Uusi
syote on syoteluettelossa. Yksikkd alkaa toimia asetetun
lampdtilan asetuspisteen kanssa. Syoteluettelo lajitellaan ajan
mukaan.

TIETOJA

Lampdtilaksi voidaan asettaa 10~32°C langattomalla
kaukoséaatimelld, mutta:

= Jaahdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkd
toimii  vahintdan 18°C:een lampdtilassa, vaikka
asetuksena olisi 10~17°C.

= Lammitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkd
toimii  korkeintaan 30°C:een lampdtilassa, vaikka
asetuksena olisi 31~32°C.

Poista syote
1 Jos haluat poistaa yksittaisia syotteitd, vaihda asetukseksi DEL
ja vahvista painikkeella

Tulos: Viikonpaiva ja 4 paivan syotetta tulevat nakyviin. Sydte
poistetaan. Paivan syoételuettelo lajitellaan ajan mukaan.

6 Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eléimia suoraan
ilmavirralle.

HUOMIO

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikdn tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

A VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa iimastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita yksikon laheisyydessa. Seurauksena
saattaa olla tulipalo.

A HUOMAUTUS

ALA kéytd jarjestelmdd, kun kéaytetddn huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkéon  voi
kerdantya kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

7 Kunnossapito ja huolto

71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltéaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paéstad kaasuja
ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttdomaara
osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmé&aineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

Kayttdopas
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7 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIO

Kunnossapito TAYTYY tehdé valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintadn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAROITUS

= Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensd vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ala kaytd yksikkéd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

» Huomaa, ettd jarjestelmdssd oleva kylmaaine on
hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttda niin, ettd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkolammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransyotét ennen
iimastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku  ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikk6a.
= ALA kéyta yksikkoa, jos kétesi ovat marat.

= ALA aseta mitdan vettd siséltavia astioita yksikén
paalle.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikk® voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMAUTUS

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tydskenneltéessa.

7.2 Sisayksikon ja langattoman
kaukosaatimen puhdistaminen

A VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa
muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta
laikkyy sahkoosien, kuten moottorien, paalle, seurauksena
voi olla toimintahairio, savua tai tulipalo.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantad
virtakytkin pois paaltd tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkdisku ja loukkaantuminen.

HUOMIO

ALA  kéytd bensiinia, bentseenid, tinnerig,
kiillotusjauhetta tai nestemaistd hyonteismyrkkya.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

« Al4 kayta vettd tai iimaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta Kiillotusaiheita.

« Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

= Loppukayttaja ei koskaan saa puhdistaa yksikon sisalla
olevia osia itse. Ammattitaitoisen huoltohenkildén tulee
suorittaa nama tyot. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

1 Puhdista pehmealla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

1 Puhdista etupaneeli pehmedlld liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia
puhdistusainetta.

7.4 Etupaneelin avaaminen

1 Pysayta kayttd painikkeella ().
Tulos: Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti.

2 Avaa etupaneeli langattomalla kaukosaatimella. Katso
"4.4.1 Avaa etupaneeli" [» 6].

Tulos: Etupaneeli avautuu.
3 Katkaise virransyotto.
4 Veda alas molemmat etupaneelin takana olevat lukot.

5 Avaa etupaneelia, kunnes tuki sopii kiinnityskielekkeeseen.
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7 Kunnossapito ja huolto

)
———

Lukko (1 kummallakin puolella)
Etupaneelin takaosa
Kiinnityskieleke

Tuki

Q0T

TIETOJA

Jos et I06yda langatonta kaukosadadinta tai kaytat muuta
valinnaista sadadinta. Veda etupaneeli kasin varovasti yl6s
seuraavan kuvan mukaisesti.

7.5 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskella olevaa kielekettd ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

3 lIrrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin kielekkeista.

Ve

.

4 Pese ilmansuodattimet vedelld tai puhdista ne pdlynimurilla.

5 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

TIETOJA

= Jos poly ei irtoa helposti, pese ilmansuodattimet
neutraalilla, haalealla vedelld laimennetulla
pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.

= Muista irrottaa titaaniapatiittihajunpoisto- ja
hopeahiukkassuodattimet.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

TIETOJA

Puhdista suodatin vedella 6 kuukauden valein.

1 Poista titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen
allergeeneja poistava ilmanpuhdistussuodatin kaikista neljasta
sakarasta.

~
-—)

L d

.

a Sakara

2 Puhdista pdly suodattimesta pélynimurilla.

3 Liota suodatinta 10-15 minuuttia lampimassa vedessa.

Huomautus: ALA irrota suodatinta kehyksesta.

4 Ravista jaljellda oleva vesi pois pesun jalkeen ja anna
suodattimen kuivua varjossa. ALA v&anna suodatinta, kun
poistat vetta.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 lrrota suodatin suodatinkehyksen kielekkeistd ja vaihda
suodatin uuteen.

Kayttdopas
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8 Vianetsinta

. TIETOJA

= Ald heitd suodattimen kehystéd pois vaan kayta se
uudelleen.

= Havité vanha suodatin palamattomana jatteena.

Ota yhteytta jalleenmyyjaan, kun haluat tilata
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tai hopeahiukkassuodattimen.

Nimike Osanumero
Titaanihajunpoistosuodatin KAF970A46
Hopeahiukkassuodatin KAF057A41

7.8 Etupaneelin sulkeminen

1 Laita ilmansuodattimet takaisin paikoilleen.

2 Nosta etupaneelia hieman ja irrota tuki kiinnityskielekkeesta.

a Etupaneelin takaosa
b Kiinnityskieleke
c  Tuki

3 Sulje etupaneeli.

4 Paina etupaneelia varovasti alaspain, kunnes se napsahtaa.

7.9 Huomioon otettavat seikat ennen
pitkaa kayttotaukoa

Kayta yksikkod vain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikon

sisapuolen kuivaamiseksi.

1 Aseta tilaksi vain tuuletin, katso "5.2 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste" P 9].

2 Kun toiminta paattyy, kaanna kytkin pois paalta.
Puhdista iimansuodattimet ja laita ne takaisin paikoilleen.

Poista langattoman kaukosaatimen paristot.

. TIETOJA

On suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa

huoltokustannuksista.

Tietyissa kayttoolosuhteissa yksikdon sisdosa saattaa
likaantua usean kayttdkauden jalkeen. Tasta on
seurauksena heikko suorituskyky.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavista toimintahairidista esiintyy, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikdn kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|[Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin El toimi oikein.

Jos yksikosta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

Daikin Eye vilkkuu, ja voit tarkistaa
vikakoodin langattomasta
kaukosaatimesta. Jos haluat nayttaa
virhekoodin, katso sisayksikdn kayttajan
viiteopas.

limoita asiasta asentajalle
ja mainitse virhekoodi.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla yllda mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

. TIETOJA

Katso lisda vianmaaritysvihjeitad viiteoppaasta osoitteessa
https://www.daikin.eu. Etsi mallisi kayttamalla
hakutoimintoa Q.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastusten jalkeen ongelman korjaaminen
ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikdn
taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

9 Havittaminen
@ HUOMIO
ALA yritdA purkaa jarjestelmada itse: jarjestelman

purkamisessa seka kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelysséa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratystd ja
talteenottoa varten.
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