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Funktioner

KOMFORT-LUFTSTR@M [ |

Luftstrammens retning er opadgaende i KALE-drift og nedadgaende
i VARME-drift. Denne funktion forhindrer kold eller varm luft i at blaese
direkte pa din krop.

i

ECONO

Funktionen muligger effektiv drift ved at begraense det maksimale
stremforbrug. Den er nyttig, nar du bruger enheden og andre
elekiriske enheder samtidig pa et feelles elekirisk kredslgb. CEEEEED
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Leaes for drift

Sikkerhedsforanstaltninger

I::I—\i:l LE2D fprholdsreglerr)e elEme VElring & Dette apparat er fyldt med R32 kelemiddel.
grundigt, far du betjener enheden.

» Opbevar denne vejledning, sa brugeren nemt kan finde den.

« Lees forholdsreglerne i denne vejledning grundigt, for du betjener enheden.

« Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, pa garde eller
til erhvervsmaessig eller privat brug af ikke-faguddannede.

« Lydtrykniveauet er under 70 dB (A).

« Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PA. Begge indeholder vigtige oplysninger vedrarende
sikkerhed. Sgrg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.

/\ ADVARSEL /\ PAS PA

Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det
medfere materielle skader eller personskade, hvilket kan
veere alvorligt afhaengigt af omsteendighederne.

Forsgg aldri Serg for at felge Sarg for at etablere en
9 9- instruktionerne. jordforbindelse.

» Opbevar denne manual et tilgeengeligt sted, sa du kan fa fat pa den, nar det er ngdvendigt. Hvis udstyret overdrages til en ny
bruger, er det vigtigt, at du ogsa overdrager vejledningen.

/\ ADVARSEL

Udstyret skal placeres i et rum uden antaendingskilder (f.eks. aben ild eller gasudstyr/elektrisk varmer i funktion),

Hvis disse instruktioner ikke falges korrekt, kan det medfere
personskade eller dgdsfald.

® der er i konstant drift.

For at undga brand, eksplosion eller personskade ma enheden aldrig veere i drift, hvis der registreres skadelige
(f.eks. brandfarlige eller aetsende) gasser i naerheden af enheden.
Vaer opmaerksom pa, at langvarig, direkte pavirkning af kold eller varm luft fra enheden, eller pavirkning af luft, der
er for kold eller for varm, kan vaere skadeligt for dit helbred.
Stik ikke objekter, inklusive staenger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Kontakt med enhedens
ventilatorblade, som roterer ved hgj hastighed, kan medfgre skader pa produktet eller personskade.
Forsag ikke at reparere, adskille, geninstallere eller sendre selve enheden, da det kan resultere i vandleekage,
elektrisk stad eller brandfare.
Brug ikke braendbar spray i naerheden af enheden, da det kan medfere brand.
Brug ikke andet kelemiddel end det, som er angivet pa udendersenheden (R32), nar du installerer, flytter eller
reparerer enheden. Brug af andre kelemidler kan give problemer eller skader pa enheden eller personskade.
For at undga elektrisk sted skal du undlade at betjene anleegget med vade haender.
Du ma ikke vaske enheden med vand, da det kan medfare elektrisk stad eller brand.
Du ma ikke anbringe vandbeholdere (vaser m.m.) over enheden, da det kan medfaere elektrisk stad eller brand.
Pas pa brand i tilfzelde af, at kalemidlet laekker. Hvis ikke enheden kgrer, som den skal, dvs. at den ikke danner kold
0 eller varm luft, kan det skyldes kglemiddellaekage. Kontakt din forhandler for at f& hjaelp. Kalemidlet i enheden er
sikkert og laekker normalt ikke.
| tilfeelde af en laekage kan kontakt med aben flamme, radiator eller komfur medfgre, at der dannes skadelig gas.
Du ma ikke bruge enheden igen, for en kvalificeret servicemedarbejder bekreefter, at laekagen er blevet repareret.
Forsag ikke pa selv at montere eller reparere enheden. Forkert installationsarbejde kan medfgre vandlaekage,
elektrisk stad eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller fagfolk inden for installation og vedligeholdelse.
Hvis der forekommer funktionsfejl p& enheden (braendt lugt el. lign.), skal du slukke for strammen til enheden og kontakte
din lokale forhandler. Fortsat drift under disse omstaendigheder kan medfare funktionsfejl, elektrisk stad eller brand.
Der skal installeres en fejlstremsafbryder. Hvis du ikke monterer fejlstreamsafbryderen, kan det medfare elektrisk sted eller
brand.
« Sarg for, at enheden er forbundet til jord. Du ma ikke forbinde enheden til jord ved en hjeelpepumpe, lynafleder eller
telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medfare elektrisk stad.

» Du ma ikke bruge enheden til andre formal end det, som den er beregnet til. Brug ikke enheden til kgling af
preecisionsinstrumenter, fadevarer, planter, dyr eller kunstgenstande, da dette kan pavirke disse genstandes ydelse,
kvalitet og/eller levetid negativt.




Laes for drift

Sikkerhedsforanstaltninger

O

Udseet ikke planter eller dyr for en direkte luftstrgm fra enheden, da dette kan have negative folger.

Du ma ikke anbringe apparater med aben flamme pa steder, som udszettes for luftstremmen fra enheden, da dette
kan forringe breenderens forbreending.

Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstram kan medfgre nedsat ydelse eller problemer.

Lad vaere med at sidde pa udendgrsenheden, seette genstande pa den eller traekke i den. Det kan medfare ulykker,
hvor enheden kan falde eller veelter ned, hvilket kan resultere i personskade, funktionsfejl i produktet eller skader pa
produktet.

Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendersenheden eller udendersenheden.
Ved bestemte betingelser kan kondens pa hovedenheden eller kelerarene, snavs i luftfiltret eller tilstopning af afleb
medfgre dryp, som kan betyde, at det pageeldende objekt mugner eller svigter.

Efter laeengere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse pa enhedens ramme eller montagedele. Hvis de
efterlades i beskadiget tilstand, kan enheden falde ned og medfere personskader.

For at undga personskade ma du ikke rgre ved luftindtaget eller aluminiumsfinnerne pa indenders- eller udendgrsenhederne.
Apparatet er ikke beregnet til brug uden opsyn af sma bern eller svagelige personer. Der kan opsta skader pa
legemlige funktioner og helbredet.

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra 8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bern ma ikke lege med udstyret.

Rengearing og vedligeholdelse, der normalt udferes af brugere, ma ikke udferes af bgrn, der ikke er under opsyn.
Undga slag eller stgd pa indenders- og udendgrsenhederne, da der kan opsta skader pa produkterne.

Du ma ikke anbringe braendbare genstande, f.eks. spraydaser, inden for 1 m fra luftudtaget.

Spraydaser kan eksplodere pa grund af varm luft fra indenders- eller udendersenhederne.

Pas pa med ikke at lade keeledyr urinere pa enheden. Urinering pa enheden kan medfgre elektrisk sted eller brand.

Du ma ikke vaske enheden med vand, da det kan medfere elektrisk stad eller brand.

Du ma ikke anbringe vandbeholdere (vaser m.m.) over enheden, da det kan medfare elektrisk stad eller brand.

For at undga, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre dig, at rummet er tilstreekkeligt ventileret, hvis der anvendes
udstyr sasom en breender sammen med enheden.

For rengering skal du stoppe enheden, slukke for afbryderen eller fierne stremledningen. Ellers kan det medfere
elektrisk sted og tilskadekomst.

Tilslut kun enheden til det specificerede stremforsyningskredslgb. Andre stremforsyninger end de specificerede kan
resultere i elektrisk stad, overophedning og brand.

Anbring draenslangen, sa der sikres uhindret aflgb. Ufuldsteendig draening kan give fugtskader pa bygning, inventar m.m.
Placér ikke objekter i naerheden af udendersenheden og serg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring
enheden. | blade kan der veere sma dyr, som sa traenger ind i enheden. Nar de ferst er inden i enheden, kan sadanne
dyr medfere fejl, rag eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.

Anbring ikke genstande rundt om indendgrsenheden.

De kan have en negativ indvirkning pa ydeevnen, produktets kvalitet og enhedens levetid.

Hold udstyret uden for barns reekkevidde for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Installationsstedet.

W For at installere enheden i falgende typer af omgivelser, skal du radfere dig med forhandleren.
« Steder med olie i miljget, eller hvor der er damp eller sod.
« Saltrige omgivelser, sasom kystomrader.
« Steder, hvor der findes svovigas, sdsom varme kilder.
« Steder, hvor sne kan blokere udendgrsenheden.
B Sgrg for at felge instruktionerne nedenfor.
* Indendgrsenheden er mindst 1 m vaek fra alle tv'er og radioer (enheden kan skabe interferens med billede eller lyd).
« Dreenet fra udendegrsenheden skal udledes pa et sted med gode aflgbsforhold.

Var opmaerksom pa stejgener for dine naboer.

B Vaelg et sted som beskrevet nedenfor til installationen.
« Et sted, der er fast nok til at baere enhedens veegt, og som ikke forsteerker driftsstgj eller vibrationer.
« Et sted, hvor luften fra udendersenheden og stejen fra driften ikke generer dine naboer.

Elektrisk arbejde.
« Sgrg for at bruge en separat stremkreds, som udelukkende anvendes til stremforsyning af enheden.

Omplacering af systemet.

« Omplacering af enheden kraever seerlig viden og kompetence. Radfgr dig med forhandleren, hvis anleegget skal
omplaceres pa grund af flytning eller ombygning.



Leaes for drift

Navne pa dele

Indendgrsenhed

Frontpanel

Luftindtag

Luftudtag
Klap (vandret blad) ——— Indend
m naenaagrs
temperatursensor
Lameller (lodrette blade) * Registrerer lufttemperaturen
. . omkring enheden.
+ Lamellerne sidder inde
i luftudtaget.
Display
Signalmodtager
» Modtager signaler fra
fiernbetjeningen. | @——— DRIFT-lampe (grgn)
» Nar enheden modtager et signal, QN )
hgres en biplyd. [—— TIMER-lampe (orange)
Kablnet. Lyfitype ON/OFF
Start af drift bip-bip T
Indstilling @endret bip
Stop af drift langt bip

Indendgrsenhedens TIL/FRA-kontakt

« Tryk pa denne kontakt én gang for at starte driften.
Tryk igen én gang for at stoppe driften.

+ Se folgende tabel vedrgrende indstilling af driftstilstand.
[ Tilstand
| auto |

{ Temperaturindstilling {Luﬂstrommens hastighed|
25°C \ AUTO |

» Denne kontakt kan bruges, hvis fjernbetjeningen mangler.




Laes for drift

Navne pa dele

m Abn frontpanelet

Modeltype-
skilt

e

o————— Deodoriseringsfilter af titanium-

L / / 7L/ / 7 apatit (uden ramme)

_/

Luftfilter

Udendarsenhed

» Udendgrsenhedens udseende kan variere afhaengigt af modellen.

Luft (bagside —
og side)

Udendgrstemperatursensor
(bagside)

Kglergr og ledninger mellem
enheder

Modeltypeskilt

Hovedterminal (indvendig)

Luftudtag




Leaes for drift

Navne pa dele

Fjernbetjening

Display (LCD) Signalsender

« Viser de aktuelle indstillinger.
(I denne illustration vises hvert afsnit
med sine visninger af hensyn til

forklaringen.)

N

Modtager

AUTO-knap

« Veelger automatisk en passende
driftstilstand (KGLE eller VARME)
ud fra indendgrstemperaturen og
pabegynder driften. CEEEERD

« For at bruge fjernbetjeningen skal
du rette senderen mod
indendersenheden. Hvis noget
blokerer signalet mellem enheden
og fiernbetjeningen, f.eks. et gardin,
fungerer enheden muligvis ikke.

« Den maksimale sendeafstand er
omkring 7 m.

Direkte betjeningsknapper

« Starter KOLE, TOR, VARME eller
VENTILATOR drift. CEEEED

FRA-knap
« Stopper driften. (> side 10 ]

TEMPERATUR-
justeringsknap

« /Endrer temperaturindstillingen.

Indstillingsknap for
VENTILATOR

« Veelger indstillingen for luftstrammen.

@2z | (2
-
— - |

KOMFORT-knap
+ KOMFORT-LUFTSTR@M-drift. :
= (& JKONO-knap
FF )--(CANCED 0—
TIMER « oKONO-drift. CEEXED

EFFEKTFULD-knap

. T b Side

EFFEKTFULD drift. SVING-knap
L__| - Justerer luftstrammens retnini.

TIMER FRA-knap (Tilstanden |_
NATINDSTILLING)
ANNULLER TIMER-knap

L1 + Annullerer timerindstillingen.
TIMER TIL-knap CEXXXBD | [ > side 15, 16




Laes for drift

Klargering for drift

1 Sadan indseettes batterierne

\‘
1. Fjern bagdaekslet ved at skyde det og
\ derefter lofte det en smule.

@ \ 3 =
2@ 2. Indsat 2 torbatterier AAA.LRO3 (alkaline).
@ 3. s=t bagdakslet pa plads igen.

Anbring @ og
O korrekt!

Fjernstyring

Sadan fastgeres fiernbetjeningsholderen pa en veeg

’ 1. Velg et sted, hvor signalerne kan na enheden.
2. Szt holderen pa en vaeg eller et lignende
v % sted med skruerne, der falger med holderen.
ﬂ\/ 3. Hang fjernbetjeningen pa
Holder til fjernbetjeningsholderen.
Skruer  fiernbetjening

Skift mellem Fahrenheit/Celsius-visning

D Tryk pa (@) og (TIMER-knap) samtidig
i cirka 5 sekunder.

» Temperaturen vises i Celsius, nar det er aktuelt vises i Fahrenheit, og omvendt.
« Betjening af kontakten er kun mulig, nar temperaturen vises.

Taend for afbryderen

* Nar stremmen taendes, abnes og lukkes klappen pa indendersenheden én gang for at
indstille referencepositionen.

BEMARK

Bemarkninger om batterier

« Ved udskiftning af batterier skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge de gamle batterier samtidig.

« Batterierne holder i omkring 1 ar. Hvis displayet pa fiernbetjeningen begynder at blive svagere, og reekkevidden bliver kortere inden for et ar,
skal begge batterier dog udskiftes med nye i starrelse AAA.LRO3 (alkaline).

« Batterierne, der falger med fiernbetjeningen, er til indledende drift. Batterierne kan lgbe ter pa mindre end 1 ar.

Bemaerkninger om fjernbetjeningen
« Lad vaere med at tabe fiernbetjeningen. Undga, at den bliver vad.



Grundlaggende betjening

AUTO - KQLE - TOR - VARME -
VENTILATOR Drift

BEMARK

TTIMER]—

Enheden fungerer i den driftstilstand, du veelger.

Sadan startes driften

AUTO-drift

+ Sadan veelges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.

D Tryk pa (aumo].

KGLE-drift

* For at seenke temperaturen. ;k

P Tryk pa (cL).

—

« For at szenke luftfugtigheden. E]

D Tryk pa

=

{

VARME-drift —

« For at haeve temperaturen.

D Tryk pa (). ¥

| VENTILATOR-drift |

« Til luftcirkulation i rummet.

D Tryk pé (o). @

Bemarkninger om AUTO-drift
« | AUTO-drift veelger systemet en passende driftstilstand (KOLE eller VARME) ud fra indendgrstemperaturen og pabegynder driften.
« Systemet vaelger automatisk indstilling med regelmaessige mellemrum for at fare rumtemperaturen hen til det brugerindstillede niveau.

Bemarkninger om TOR-drift

« Fjerner fugt, mens indenderstemperaturen holdes mest muligt. Den styrer automatisk temperaturen og luftstrammens hastighed, og derfor er
manuel justering af disse funktioner ikke tilgeengelig.



Grundlaggende betjening

AUTO - KOLE - TOR - VARME -
VENTILATOR Drift

Sadan stoppes driften
,-. D Tryk pa (oFF).

* DRIFT-lampen slukkes.

Sadan aendrer du temperaturindstillingen

N\
D Tryk pa 1'{?35

» Tryk pa A for at haeve temperaturen, og tryk pa v for at seenke temperaturen.

KOLE-drift VARME-drift AUTO-drift TOR- eller VENTILATOR-drift
o o . Temperaturindstillingen kan
18 -32°C 10-30°C 18 -30°C ikke zendres.
OV )
(), _
T;MER
Tip til energibesparelse J°
-
Hvis temperaturindstillingen holdes pa et moderat niveau, kan der spares energi. - Y4
« Anbefalet temperaturindstilling -
- Til keling: 26 — 28°C ' ‘

- Til opvarmning: 20 — 24°C ‘ ‘

Afdak vinduerne med persienner eller gardiner.
« Hvis sollys og luft udefra blokeres, @ges den kalende (opvarmende) virkning.

Hold luftfiltrene rene.
« Tilstoppede luftfiltre forhindrer effektiv drift og spilder energi. Renger dem en gang hver 2. uge.

Hvis du ikke skal bruge enheden i l&ngere tid, for eksempel om foraret eller efteraret, bor du sla afbryderen fra.
« Enheden bruger altid lidt strem, selv nar det ikke er i drift.



Grundlaggende betjening

@ Justering af luftstremmens hastighed

Du kan justere luftstremmens hastighed for at gge komforten.

Sadan justeres indstillingen af luftstremmens hastighed
D Tryk pa (@Fan).

* Ved hvert tryk pa eendres indstillingen af luftstremmens hastighed i en sekvens.

@

« Nar luftstremmen er indstillet til " & ", starter stgjsvag drift, og stejen fra
indendgrsenheden bliver svagere.

« | stegjsvag driftstilstand indstilles luftstrammens hastighed til et lavt niveau.

AUTO, KGLE, VARME og VENTILATOR drift TOR drift

|r2~1_'__l I-zc |o30 Indstillingen af luftstrammens
e 3 hastighed kan ikke zendres.

« | VARME-tilstanden reduceres luftstrammen for at undga at skabe kold luftstream. Nar
temperaturen i luftstremmen stiger, fortsaetter driften med den gnskede
luftstremningshastighed.

BEMARK

Bemarkning om indstilling af luftstreammens hastighed
* Ved lavere luftstramshastighed er koleeffekten (varmeeffekten) ogsa mindre.

Nar enheden nar maltemperatur:
* Ventilator fungerer ikke i KGLE-/AUTO-driftstilstand
« Ventilator kerer pa "Middel-lav” i VARME-driftstilstand



Grundlaggende betjening

@ Justering af luftstremmens retning

Du kan justere luftstrammens retning for at gge komforten.

/\ PAS PA

« Brug altid en fiernbetjening til at justere vinklerne pa klapper flappen. Manuel flytning af klappen kan fgre til
funktionsfejl.
€] « Veer forsigtig, nar du justerer lamellerne. En ventilator roterer med hgj hastighed inde i luftudtaget.

Sadan startes autosving

| Luftstremsretning op og ned |
SWING

D Tryk pa Ce.

« " (Z" vises pa LCD-skeermen.
« Klappen (det vandrette blad) begynder at svinge.

Sadan indstilles klappen til den @gnskede position

«» Denne funktion er effektiv, mens klappen er i autosving-tilstand.

SWING
D Tryk pa (&), nar klappen nar den gnskede stilling.

« " (2" forsvinder fra LCD-skaermen.

Sadan justeres lamellerne til den gnskede position

D Hold knapperne, og flyt
lamellerne (lodrette blade). p_‘::.,_-"f_‘

(1

.~

ho-g

0 [

Der er en knap 2 steder. K
napper

BEMARK

Bemarkninger om indstilling af luftstremmens retning

« Klappens bevaegelsesomrade varierer i overensstemmelse med driftstilstanden.

+ Klappen stopper i den @vre position, nar luftstremmens hastighed aendres til lav under
op og ned svingindstilling.

Flappens bevaegelsesomrade

K@LE/TGRRE

KUN VENTILATOR



Nyttige funktioner

@ KOMFORT-LUFTSTR@M-drift

Luftretningen og flowhastigheden er justeret, sa luften ikke bleeses direkte mod
personer i rummet.

Séadan starter du KOMFORT-LUFTSTR@M-drift

. COMFORT
D Tryk pa (2.

"/ " vises pa LCD-skeermen.

2

KOLE- eller TOR-drift VARME-drift
Klapretning Gar op Gar ned
Luftstremmens hastighed AUTO

« Ikke til radighed i VENTILATOR-drift.

Sadan annullerer du KOMFORT-LUFTSTR@M-drift

COMFORT
D Tryk pa igen.
-[ 7)](:) « "4 " forsvinder fra LCD-skaermen.
TIMER « Klappen vender tilbage til hukommelsespositionen fra far KOMFORT-LUFTSTR@M-drift.

COMFORT

) EFFEKTFULD drift

EFFEKTFULD drift forsteerker hurtigt keleeffekten (varmeeffekten) i alle
driftstilstande. | denne tilstand kerer enheden med maksimal kapacitet.

Sadan startes EFFEKTFULD drift

N ., POWERFUL
D Tryk pa (5.
" & " vises p& LCD-skeermen.

« EFFEKTFULD drift slutter efter 20 minutter. Derefter arbejder systemet igen efter de
indstillinger, der var i kraft foar EFFEKTFULD drift.

Sadan annulleres EFFEKTFULD drift

. Trvk pa POWERFUL
a igen.
POERFUL yKp @ 9

C O @« « " &> " forsvinder fra LCD-skaermen.

Y
Li)'[\i)]’@
TIMER

13



Nyttige funktioner

| GKONO-drift

JKONO-drift muligger effektiv drift ved at begreense det maksimale stremforbrug.
Denne funktion er nyttig til at forhindre udl@sning af afbryderen, nar enheden
kerer sammen med andre apparater pa samme kredslgb.

= Sadan startes GKONO-drift
D Tryk pa o0

« " X3 " vises pa LCD-skeermen.
« Ikke til radighed i VENTILATOR-drift.

Sadan annulleres GKONO-drift
D Tryk pa igen.

« " X3 " forsvinder fra LCD-skaermen.

o YanYan
\ T\

'[ ) J
TIMER

BEMARK

Bemarkning om KOMFORT-LUFTSTR@M-drift
« Hvis der veelges op eller ned for luftstremmens retning, annulleres KOMFORT-LUFTSTR@M-drift.

Bemaerkninger om EFFEKTFULD drift

* Ved tryk pa annulleres indstillingerne, og " 9 " forsvinder fra LCD-skaermen.

« EFFEKTFULD drift @ger ikke enhedens kapacitet, hvis den allerede er i drift med sin maksimale kapacitet.
— 1 KGLE, VARME og AUTO drift

For at maksimere koleeffekten (varmeeffekten), eges udendersenhedens kapacitet, og luftstrammens hastighed indstilles fast til maksimum.
Temperaturindstillingen kan ikke aendres.

— 1 TOR drift

Temperaturindstillingen seenkes med 2,5°C, og luftens flowhastighed @ges en smule.
= | VENTILATOR drift

Luftens flowhastighed indstilles fast til maksimum.

Bemaerkninger om GKONO-drift

* Ved tryk pa annulleres indstillingerne, og " ™ " forsvinder fra LCD-skaermen.
« Hvis stramforbruget i forvejen er lavt, vil et skift til GKONO-drift ikke saenke stremforbruget.

Nogle nyttige funktioner, der kan bruges sammen.

KOMFORT-LUFTSTROM + GKONO Tilgeengelig
EFFEKTFULD + KOMFORT-LUFTSTRGM Ikke tilgeengelig*
EFFEKTFULD + @KONO Ikke tilgeengelig*

*Funktionen for den knap, der senest blev trykket pa, bliver prioriteret.



TIMER-drift

o8| TIMER TIL/FRA drift

BEMARK

Timerfunktionerne er praktiske til at sla enheden til eller fra om natten eller om
morgenen. Du kan ogsa bruge TIMER TIL og TIMER FRA sammen.

Sadan bruges TIMER TIL-drift
D Tryk pa OND.

o ! O
ON #HR. ON #HR." vises pa LCD-skeermen.

* Hvert tryk pa stiller tidsindstillingen frem med 1 time.
Tiden kan indstilles til mellem 1 og 12 timer.

» TIMER-lampen lyser orange.

Display

Sadan annulleres TIMER TIL-drift
D Tryk pa CaceD.

. "8‘ :HR. " forsvinder fra LCD-skeermen.
* TIMER-lampen slukkes.

| folgende tilfelde skal timeren indstilles igen.
« Efter at afbryderen har slukket for anlaegget.

« Efter en stremafbrydelse.

« Efter udskiftning af fiernbetjeningens batterier.



TIMER-drift

TIMER TIL/FRA drift

Sadan bruges TIMER FRA-drift
D Tryk pa OFD.

S)FF "HR_ " Oe)FF "HR. " vises pa LCD-skaermen.

* Hvert tryk pa stiller tidsindstillingen frem med 1 time.
Tiden kan indstilles til mellem 1 og 12 timer.

« TIMER-lampen lyser orange.

=
2,
LN

Display

Sadan annulleres TIMER FRA-drift
D Tryk pa CaiceD).

. 8-? !'HR. " forsvinder fra LCD-skeermen.
« TIMER-lampen slukkes.

Sadan kombineres TIMER TIL- og TIMER FRA-drift

« Nedenfor er vist et eksempel pa indstilling af en kombination af de 2 timere.
<-"ON" og" OFF " vises pa LCD-skaermen.

[Eksempel]

[O} 8 0] [] Ved indstilling mens enheden er i drift
ON HR.OFF  #HR. « Stopper enheden 1 time senere og starter den 7 timer derefter.

®© 9 o | S Ved indstilling mens enheden er stoppet
ON 2 HR.OFF =JHR.| - Starter enheden 2 timer senere og stopper den 3 timer derefter.

Tilstanden NATINDSTILLING
» Nar TIMER FRA er indstillet, justerer enheden automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved K@LE, 2,0°C ned ved VARME) for at forhindre
for kraftig keling (opvarmning), mens man normalt sover.



Pleje og renggring

/\ PAS PA

« For rengering skal du stoppe driften og slukke for afbryderen.
+ Indendgrsenhedens aluminiumsfinner ma ikke bergres. Hvis du rgrer ved disse dele, kan det medfgre personskade.

W Hurtig reference

| Renggring dele |

Frontpanel

« Panelet skal afterres med en ter klud.
« Brug kun et neutralt rengaringsmiddel.

Hvis beskidt

« Stovsug eller vask filteret.

Hver 2. uge

Deodoriseringsfilter af titanium-apatit (uden ramme)

Indendersenhed « Stevsug eller udskift filteret.
i [Rengering] [Udskiftning]

- Aftr dem med en blad klud. Hver6.maned | | Hvert 3. ar |

Hvis beskidt b Side 19 ]

udendgrsenhed og fiernbetjening

BEMARK

Til rengering ma du ikke bruge folgende:

« Vand varmere end 40°C

« Flygtig veeske sdsom benzen, benzin og fortynder
« Polermidler

* Ra materialer sasom en skrubbebgrste

%)
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Pleje og renggring

W Luftfilter
1. Abn frontpanelet. 3. Vask luftfiltrene med vand,
« Hold frontpanelet i siderne, og 4bn det. eller rengor dem med en

stovsuger.

« Det anbefales at renggre luftfiltrene hver 2. uge.

2. Traek luftfiltrene ud.

« Skub filtertappen i midten af hver luftfilter lidt opad,

og traek det derefter ned.
Hvis det er sveert at fa stavet veek

« Vask luftfiltrene med et neutralt rengaringsmiddel
fortyndet med lunkent vand, og ter dem i skygge.

4. st filtrene fast igen.

‘ 2) Treek ned
5. Luk frontpanelet langsomt.

« Tryk pa begge sider og pa midten af frontpanelet.

« Serg for at frontpanelet sidder forsvarligt fast.

18



Pleje og renggring

B Deodoriseringsfilter af titanium-apatit
1. Abn frontpanelet, og trek
luftfiltrene ud.

2. Fjern deodoriseringsfiltrene
af titanium-apatit.

* Fjern filtrene fra tapperne.

3. Renger eller udskift
deodoriseringsfiltrene
af titanium-apatit.

[Renggring]

3-1 Stovsug for stov, og lag i bled
i lunkent eller koldt vand i cirka
10 til 15 minutter, hvis de er meget
snavsede.

3-2 Ryst overskydende vand af efter
vasken, og lad dem tarre i skyggen.

« Filteret ma ikke vrides, nar du ryster det
overskydende vand af.

19

[Udskiftning]

Fjern filteret fra tapperne og saet
et nyt pa.

« Bortskaf det gamle filter som ikke-braendbart affald.

4, 1s=t deodoriseringsfiltrene
af titanium-apatit som de
sad for.

» Ved montering af filteret skal du kontrollere,
at filteret szettes korrekt i tapperne.

5. st filtrene fast igen.

6. Luk frontpanelet langsomt.

BEMARK

« Drift med snavsede filtre:

- kan ikke fierne lugt fra luften,

- kan ikke renggre luften,

- giver darlig opvarmning eller kgling,
- kan afgive lugt.

« Bortskaf gamle filtre som ikke-braendbart affald.
« Kontakt forhandleren, hvor du kegbte enheden, vedrgrende

bestilling af et deodoriseringsfilter af titanium-apatit.

Deodoriseringsfilter af titanium-apatit

Enne 1 saet

Reservedelsnr. | KAF970A46




Pleje og rengering

B For leengere tid uden brug

1 Kor VENTILATOR drift i flere timer for at terre indersiden.

2. Nar driften er ophort, skal du slukke for afbryderen til
rummets enhed.

3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

W Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse

« Under visse driftsbetingelser kan enhedens inderside blive tilsmudset efter flere ars brug, hvilket resulterer i darlig ydelse.

Ud over brugerens almindelige rengering anbefales det fa en kvalificeret entreprener til at udfere periodisk vedligeholdelse.

« | forbindelse med vedligeholdelse ved en kvalificeret entreprengr bedes du kontakte forhandleren, hvor du kebte enheden.

W Vintersaeson

Istapperne skal fiernes. Brug handsker for at undga personskade og skade pa enheden.

Vigtig information om det anvendte kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Lad ikke gasser treenge ud i atmosfaeren.
Kglemiddeltype: R32

GWP M veerdi: 675

(M GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kelemiddellaekage kan veere pakraevet afhaengigt af europzeisk eller lokal lovgivning.
Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

/0\ BEMARK vedrerende tCO,eq

| Europa bruges udledningerne af drivhusgasser af den totale kelemiddelpafyldning i systemet (udtrykt som tons CO2-zekvivalenter)
til at bestemme vedligeholdelsesintervallerne. Folg den gaeldende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivh
GWP veerdi af kelemidlet x Total kwlemlddellast [in kg]/ 1000
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Nar behovet opstar

FAQ (ofte stillede spargsmal)

« Folgende tilfelde er ikke fejl pa enheden, men skyldes andre arsager. Du kan fortseette med at bruge anlaegget.

| Indendgrsenhed |

P
Klapperne begynder ikke at svinge
med det samme.

» Enheden justerer klappens position. Klappen begynder
snart at bevaege sig.

Enheden holder op med at lave
luftstrem under drift.

+ Nar den indstillede temperatur opnas, reduceres HEn lyd som stremmende vand
luftstrammens hastighed, og driften stoppes for at « Denne lyd opstar, fordi der strammer kglemiddel
undga at danne en kelig luftstrem (under opvarmning) gennem enheden.
eller for at forhindre stigende Iuftfugtighed (under + Denne lyd opstér, nar vandet stremmer vaek fra
keling). Driften genoptages automatisk, nar enheden under KGLE- eller TORRE-drift.
indetemperaturen stiger eller falder. mBlasende lyd

+ Denne lyd opstar, nar stremmen af kelemiddel
Ve ~N gennem enheden skifter.
VARME-drift stopper pludseligt, og der mTikkende lyd

+ Denne lyd opstar, nar enhedens kabinet og ramme
| l_‘?r_ef _efl_s_u_sgrld_e_l_yg ______________ udvider sig eller traekker sig lidt sammen pa grund

» Udendersenheden afrimer. VARME-drift starter efter, af temperaturzendringer.

- .
at rimen pa udendarsenheden er blevet fjernet. '-:Iljgézir;dledlz)),dstér nar kglemidlet stremmer under
Det kan tage cirka 4 - 12 minutter. ya opstar,

afrimning.
mKlikkende lyd under drift eller uden for drift

( « Denne lyd opstar, nar reguleringsventilerne til
Driften starter ikke hurtigt. kelemidlet eller de elektriske dele arbejder.
————————————————————————————— m Klaprende lyd
W Nar der blev trykket pa eller en direkte « Denne lyd hgres fra indersiden af enheden, nar
betjeningsknap hurtigt efter, at driften blev den eksterne enhed suger luften ud af rummet
stoppet. (f.eks. udsugningsventilator, emhaette), mens derene
m Nar tilstanden blev valgt igen. og vinduerne i rummet er lukkede. Abn vinduer eller
» Formaélet er at beskytte enheden. dere, eller sluk for enheden.
Vent cirka 3 minutter. N ~
- J
Udendgrsenhed
~

Udendorsenheden udsender vand eller damp.

H| VARME-drift
« Rimen p& udendgrsenheden smelter til vand eller damp, nar enheden
afrimer.
u| KOLE- eller TOR-drift
« Fugtighed i luften kondenseres pa udendgrsenhedens kelige overflade
og drypper.
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Nar behovet opsta

Fejlfinding

For du laver en forespargsel eller anmoder om reparation, bedes du kontrollere fglgende.
Hvis problemet fortseetter, bedes du radfere dig med din forhandler.

Dette er ikke et problem. Kontroller igen, fgr du anmoder om
reparation.

/ lkke noget problem , Kontrol

Enheden fungerer ikke

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
E « Er afbryderen blevet udlgst, eller er der sprunget en sikring?
* Er der stremafbrydelse?
« Er der batterier i fiernbetjeningen?

DRIFT-lampen er slukket.

IE « Sluk for stremmen med afbryderen, og genstart driften med fiernbetjeningen.
Hvis DRIFT-lampen stadig blinker, skal du kontrollere fejlkoden og radfere dig med din
forhandler.

DRIFT-lampen blinker.

Enheden holder pludselig op med at vaere i drift

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres

« For at beskytte systemet kan enheden stoppe driften efter pludselige, store
DRIFT-lampen er tendt. spaendingsudsving. Det genoptager automatisk driften efter cirka 3 minutter.

@ « Er der noget, der blokerer luftindtaget og -udtaget pa indendersenheden eller udendgrsenheden?
Stop driften, og fiern forhindringen efter farst at have slukket for afbryderen. Genstart driften med
fiernbetjeningen. Hvis DRIFT-lampen stadig blinker, skal du kontrollere fejlkoden og radfere dig
med din forhandler.

DRIFT-lampen blinker.

Enheden stopper ikke driften

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
B Umiddelbart efter at enheden er stoppet
» Udendgrsenhedens ventilator drejer rundt i yderligere 1 minut for at beskytte systemet.
B Mens enheden ikke er i drift
+ Nar udendgrstemperaturen er hgj, kan udendgrsenhedens ventilator begynde at dreje
rundt for at beskytte systemet.

Enheden fortsaetter sin drift,
selvom driften er stoppet.

Rummet kgles ikke ned / varmes ikke op

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres

u | VARME-drift
« Enheden varmer op. Vent i cirka 1 til 4 minutter.
+ Under afrimningen strammer der ikke varm luft ud fra indendgrsenheden.

Der kommer ikke luft ud.

H Er indstillingen af luftstremmens hastighed passende?
« Erindstillingen af luftstrammens hastighed lav, for eksempel som "indendgrsenhed
stejsvag drift" eller "luftflowhastighed 1"? @g indstillingen af luftstremmens hastighed.
B Er den indstillede temperatur passende?
B Er justeringen af luftstremmens retning passende?

@ « Er der mabler direkte under eller ved siden af indendarsenheden?
+ Er enheden i GKONO-drift?
« Er luftfiltrene snavsede?
Der kommer luft ud. « Er der noget, der blokerer luftindtaget og -udtaget pa indendgrsenheden eller
udendersenheden?
« Er et vindue eller en dor &ben?
« Er en udsugningsventilator i drift?

Der kommer ikke luft ud /
Der kommer luft ud.
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Nar behovet opstar

Fejlfinding

Der kommer tage ud

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Der kommer tage ud af * Det sker, nér luften i rummet keles ned til en tage af den kolde luftstram under KGLE-drift
indendorsenheden. eller anden drift.
Fjernstyring

Kabinet Beskrivelse / hvad skal kontrolleres

begraenset rekkevidde.

Enheden modtager ikke signaler
fra fjernbetjeningen eller har

« Batterierne kan vaere Igbet ter.
Udskift begge batterier med nye terbatterier AAA.LRO3 (alkaline).
Flere oplysninger findes under "Klargering for drift".

« Signalkommunikationen kan deaktiveres, hvis der er et lysstofrer med elektronisk starter
(f.eks. med inverter) i rummet. Radfer dig med din forhandler, hvis det er tilfeldet.

« Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis senderen udszettes for direkte sollys.

ikke, eller visningen er
uregelmaessig.

LCD-skarmen er svag, fungerer

« Batterierne kan vaere Igbet ter.
Udskift begge batterier med nye terbatterier AAA.LRO3 (alkaline).
Flere oplysninger findes under "Klargering for drift".

begynde at kore.

Andre elektriske enheder kan

« Hvis fiernbetjeningen aktiverer andre elektriske enheder, skal du flytte dem vaek eller
kontakte forhandleren.

Luften har en lugt

Kabinet

Beskrivelse / hvad skal kontrolleres

Enheden afgiver en lugt.

* Rummets lugt suges ind i enheden og afgives senere med luftstremmen.
Vi anbefaler, at du far indendersenheden rengjort. Radfer dig med din forhandler.

Andet

Kabinet

Beskrivelse / hvad skal kontrolleres

Enheden begynder pludselig at
opfere sig underligt under drift.

@

« Enheden kan svigte pa grund af lynnedslag eller radiosignaler.
Hvis der er funktionsfejl pa enheden, skal du slukke for strammen med afbryderen og
genstarte driften med fiernbetjeningen.

Bemarkninger om driftsforholdene
« Hvis driften fortseetter under andre betingelser end dem, der er anfort

i tabellen,

— En sikkerhedsanordning kan aktivere stop af driften.
— Der kan dannes kondens i indendersenheden, som drypper fra den,
nar der veelges KGLE- eller TOR-drift.
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Tilstand Driftsforhold

Udenderstemperatur: -10~46°C
KO@LE/TORRE | Indenderstemperatur: 18~32°C
Indenders luftfugtighed: maks. 80%

Udendegrstemperatur: -25~24°C

LARME Indendgrstemperatur: 10~30°C




Nar behovet opstar

Fejlfinding

B Kontakt servicebutikken omgaende

/\ ADVARSEL

Ved unormale forhold (f.eks. at der lugter braendt), skal du stoppe driften og slukke afbryderen.
« Fortsat drift under unormale forhold kan medfere problemer, elektrisk sted eller brand.
« Kontakt servicebutikken, hvor du kebte enheden.

Forsgg ikke pa selv at reparere eller 2ndre enheden.
« Forkert arbejde kan medfare elektrisk stad eller brand.
« Kontakt servicebutikken, hvor du kebte enheden.

Hvis et af de falgende symptomer opstar, skal du straks kontakte servicebutikken.

» Stremledningen er unormalt varm eller beskadiget.
* Der hgres En unormal lyd under drift.
« Sikkerhedsafbryderen, en sikring eller

fejlstreamsafbryderen afbryder tit driften. Sluk for afbryderen, og kontakt servicebutikken. 0
» En kontakt eller en knap fungerer ikke altid korrekt.
* Der lugter braendt.
* Der l=kker vand fra indendersenheden.

u Efter en stremafbrydelse
« Enheden genoptager automatisk driften efter cirka 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

Hlyn
« Ved lynnedslag i omradet, skal du stoppe driften og sla afbryderen fra for at beskytte systemet.

W Bortskaffelseskrav

Dit produkt batterierne, der felger med fiernbetjeningen, er maerket med dette symbol. Dette symbol betyder, at
elektriske og elektroniske produkter samt batterier ikke ma blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
For batterier kan der vaere trykt et kemisk symbol under symbolet. Dette kemiske symbol betyder, at batteriet
indeholder et tungmetal i en koncentration, der ligger over et bestemt niveau. Mulige kemiske symboler er:

uPb: bly (>0,004%)

Forseg ikke pa selv at afmontere systemet: Afmontering af produktet, behandling af kalemiddel, olie og eventuelle andre dele,

skal foretages af en uddannet installater i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.

Enheder og brugte batterier skal behandles pa steder seerligt beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjeelper du med til at undga potentielt negative pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

Kontakt installateren eller de lokale myndigheder for yderligere information. Afmontering af enheden, handtering af kelemiddel,

olie og andre dele skal ske i henhold til gaeldende lokale og nationale bestemmelser.
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Nar behovet opstar

Fejlfinding

B Fejldiagnose med fijernbetjeningen

« Fjernbetjeningen kan modtage relevante fejlkoder fra indendgrsenheden.

1. Nar holdes nede i cirka 5 sekunder,
blinker et " {1 " i omradet for
temperaturvisning.

2. Tryk pa gentagne gange, indtil der lyder
en konstant hyletone.

« Kodevisningen skifter som vist nedenfor, og du far en meddelelse i form af et langt bip.

KODE BETYDNING
00 NORMAL
UA | INDEND@RS-UDEND@RSENHED KOMBINATION FEJL
SYSTEM U0 MANGEL PA K@LEMIDDEL
U2 | SPANDINGSFALD ELLER OVERSPZNDING PA HOVEDKREDSLOB
U4 | TRANSMISSIONSFEJL (MELLEM INDEND@RS- OG UDEND@RSENHED)
Al INDEND@RS PCB DEFEKT
A5 HOJTRYKSKONTROL ELLER TILFRYSNINGSBESKYTTELSE
INDEND@RSENHED | A6 FEJL VENTILATORMOTOR
ca DEFEKT TEMPERATURSENSOR | VARMEVEKSLER
co DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INDSUGNINGSLUFT
EA | FEJL VED SKIFT MELLEM K@LING OG OPVARMNING
Ei KREDSL@BSKORT FEJL
E5 OVERBELASTNING STARTET
E6 FEJL VED KOMPRESSOROPSTART
E7 FEJL DC-VENTILATORMOTOR
E8 INDGANG OVERSTRZM
F3 H@J TEMPERATURKONTROL AFSTROMNINGSROR
F6 HOJTRYKSKONTROL (I KGLING)
HO | SENSORFEJL
SDENDZRSERLED H6 DRIFTSSTOP PA GRUND AF DEFEKT POSITIONSSENSOR
H8 | JAVNSTROMSENSOR FEJL
Ho DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INDSUGNINGSLUFT
33 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR AFSTROMNINGSRZR
6 DEFEKT TEMPERATURSENSOR | VARMEVEKSLER
3 ELEKTRISKE DELE VARME FEJL
4 H@J TEMPERATUR PA INVERTERKREDSLOBS KOLELEGEME
5 UDGANG OVERSTRZM
P4 DEFEKT TEMPERATURSENSOR KOLELEGEME | INVERTERKREDS
BEMZARK

« Et kort bip angiver koder, der ikke svarer til hinanden.
« Du kan annullere kodevisningen ved at holde nede i cirka 5 sekunder. Kodevisningen slettes ogsa, hvis der ikke trykkes pa nogen

knapper i 1 minut.
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