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2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

/\ UPOZORENJE

= NEMOJTE menijati, rasklapati,
uklanjati, ponovo instalirati ili
popravljati jedinicu sami, jer
neispravno rasklapanije ili instaliranje

moze da izazove strujni udar ili pozar.

Obratite se svom dobavljacu.

= Kod slucajnog curenja rashladnog
sredstva, proverite da u blizini nema
otvorenog plamena. Rashladno
sredstvo je samo po sebi potpuno
bezbedno, neotrovno i slabo
zapaljivo, ali ¢e se stvoriti otrovni
gasovi ako ono sluc¢ajno iscuri u
prostoriju gde je prisutan zapaljiv
vazduh iz grejalica, Sporeta na gas,
itd. Uvek neka kvalifikovani serviser
potvrdi da je mesto curenja
popravljeno pre nastavka rada.

dode u kontakt sa plamenom iz
plamenika, grejalice ili Sporeta, to
moze dovesti do pozara ili stvaranja
Stetnog gasa.

IskljuCite sve zapaljive uredaje za
grejanje, provetrite sobu, i obratite se
dobavljacu od koga ste nabauvili
jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok
serviser ne potvrdi da je popravljen deo
iz koga je rashladno sredstvo curelo.

A

PAZNJA

UVEK Koristite korisnicki interfejs da
podesite polozaj pokretnih poklopaca i
otvora za vazduh. Kada se pokretni
poklopac i otvor za vazduh njiSu, a
rukom ih na silu pomerate, mehanizam
¢e se polomiti.

UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove
kroz koje protiCe rashladno sredstvo.

 NEMOJTE Koristiti materije za
CiScenje ili sredstva za ubrzavanje
postupka odmrzavanja, osim onih
koja je preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno
sredstvo u sistemu bez mirisa.

PAZNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili
zZivotinje direktnom toku vazduha.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim
sprejem pored klima uredaja i
NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini
uredaja. Na taj nac¢in moze doéi do
pozara.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti tako da se
spreci mehanicko osteéenje i u dobro
provetrenoj prostoriji bez izvora
paljenja koji konstantno rade (npr.
otvoreni plamen, aparat na gas koji
radi ili elektricni greja¢ koji radi).
Veli€ina sobe treba da bude kao $to je
naznaceno u Opstim bezbednosnim
merama.

PAZNJA

NE pustajte sistem u rad kada koristite
sobni insekticid za zamagljivanje.
Hemikalije mogu da se nakupe u
jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi
preosetljivin na hemikalije.

OPASNOST: OPASNOST OD
UDARA STRUJE

Da biste ocistili klima uredaj ili filter za
vazduh, obavezno prekinite rad i
iskljuCite svako napajanje elektricnom
energijom. Inace moze doci do
povrede i strujnog udara.

UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u
ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod
normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i

PAZNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje
i prikljucke uredaja zbog mogucih
oStecenja. Ako su osteceni, uredaj
moze da padne i izazove povredu.

FTXTP25+35M5V1B DAIKIN Uputstvo za rad
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3 O sistemu

/\ PAZNJA

NE dodirujte rebra izmenijivaca toplote.
Ta rebra su ostra i mogu da izazovu
posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na
merdevinama na visini.

A

UPOZORENJE

Neodgovarajuéi deterdzenti ili postupak
Cis¢enja mogu da izazovu oStecenje
plasti¢nih delova ili curenje vode.
Prskanje deterdZzenta po elektriCnim
delovima, kao $to je motor, moze da
izazove kvar, dim ili paljenje.

UPOZORENJE

= NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo
instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno
rasklapanje ili instaliranje moze da izazove strujni udar
ili pozar. Obratite se svom dobavljacu.

= Kod slu€ajnog curenja rashladnog sredstva, proverite
da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno
sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno,
neotrovno i slabo zapaljivo, ali ¢e se stvoriti otrovni
gasovi ako ono slucajno iscuri u prostoriju gde je
prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, Sporeta na gas,
itd. Uvek neka kvalifikovani serviser potvrdi da je mesto
curenja popravljeno pre nastavka rada.

INFORMACIJE

Sledece slike su date kao primer i NE moraju potpuno da
odgovaraju izgledu vaseg sistema.

OPASNOST: OPASNOST OD
UDARA STRUJE

Pre CiScenja obavezno prekinite rad,
iskljuCite automatski prekidac ili
isklju€ite napojni kabl. U suprotnom,
moze doci do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se
desi neSto neuobi€ajeno (miris
nagorelog, itd.).

Ako ostavite uredaj da radi pod tim
uslovima, to moze da dovede do kvara,
strujnog udara ili pozara. Obratite se
dobavljacu.

3 O sistemu

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo.

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo
pogor$anje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hladenje

preciznih instrumenata, hrane, biljaka, Zivotinja ili
umetnickih predmeta.
3.1 Unutrasnja jedinica

PAZNJA

NE ubacuijte prste, Stapove niti druge predmete u ulaz ili
izlaz vazduha. Kada se ventilator okrece velikom brzinom,
izazvace povrede.

A

INFORMACIJE

Nivo zvu€nog pritiska je manji od 70 dBA.

3.141

Displej unutrasnje jedinice

e

| &—Db
O e——c

ON/OFF [}— d

a Prijemnik signala
b Radna lampica
¢ Lampa tajmera
d Dugme ON/OFF

Dugme za ukljucivanje/isklju¢ivanje (ON/OFF)

Ukoliko nema korisni¢kog interfejsa, mozete koristiti dugme ON/OFF
na unutrasnjoj jedinici da biste poceli/prekinuli rad. Kada se pocne
rad pomoc¢u ovog dugmeta, koriste se sledece postavke:

3.2

Rezim rada = Automatski
Zadata temperatura = 25°C

Protok vazduha = Automatski

O korisni¢kom interfejsu

Direktna sunceva svetlost. NE izlazite korisnicki

direktno suncu.

interfejs

Prasina. PraSina na predajniku ili prijemniku signala smanji¢e
osetljivost. ObriSite prasinu mekom krpom.
Fluorescentno svetlo. Signalna komunikacija moze biti

onemogucena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom
slu€aju, obratite se instalateru.

Ostali uredaji. Ako signali korisni¢kog interfejsa aktiviraju druge
uredaje, premestite druge uredaje ili se obratite instalateru.

Zavese. Proverite da signal izmedu jedinice i korisni¢kog
interfejsa NIJE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

@ OBAVESTENJE
= NEMOJTE da ispustite korisni¢ki interfejs.

= NE dopustite da se korisnicki interfejs pokvasi.

Uputstvo za rad
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4 Pre pocetka rada

3.21 Komponente: Korisnic€ki interfejs

ARC480A53

iy

Prijemnik signala

Dugme za isklju¢ivanje (OFF)
Dugme za podeSavanje ventilatora
Dugme "ekonomic¢an rad"

Dugmad za njihanje

Dugmad za podeSavanje tajmera (ON, OFF, cancel)
Dugme "pojacan rad"

Dugme "komforan rad"

Dugme za podes$avanje temperature
Dugmad za rezim rada

Dugme za automatski rezim rada
LCD ekran

_R - TQ 5,0 20T D

3.2.2 Da biste radili na korisnickom interfejsu

e
(Q\\\\\\\ |
a

a Prijemnik signala

1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku signala na unutrasnjoj
jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrasnja jedinica primi signal sa korisni¢kog
interfejsa, Cucete zvuk:

Zvuk Opis

Bi-bip Operacija pocinje.

Bip Izmene postavki.
Dugacko biiiip Operacija se zaustavlja.

4 Pre pocetka rada

4.1 Da biste ubacili baterije

Baterije ¢e trajati oko 1 godine.
1 Uklonite zadnji poklopac.
2 Ubacite obe baterije odjednom.

3 Vratite poklopac na mesto.

@ 3

2
4.2 Da biste montirali drzac¢

AAA LR03 \&
korisnickog interfejsa

S
J ‘ m
a b c

a Korisnicki interfejs
b  Zavrtnji (dostupni na terenu)
¢ Drzag korisnickog interfejsa
1 lzaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2 Pricvrstite drza¢ zavrtnjima na zid ili sliéno mesto.

3 Okacite korisnicki interfejs na drzac¢ korisni¢kog interfejsa.

4.3 Da biste ukljucili elektricno
napajanje
1 Ukljucite automatski prekidac.

Rezultat: Pokretni poklopac unutradnje jedinice ¢e se otvoriti i
zatvoriti da bi se zadao referentni polozaj.

5 Rad

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u slede¢éim opsezima temperature i vlaznosti
vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

Rezim rada
Hladenje®®

Radni opseg

= Spoljadnja temperatura: —10~46°C DB
= Unutrasnja temperatura: 18~32°C DB

= Unutrasnja vlaznost vazduha: <80%

Grejanje® = Spoljadnja temperatura: —25~24°C DB
= Unutrasnja temperatura: 10~30°C DB

Susenje® = Spoljasnja temperatura: —10~46°C DB

= Unutrasnja temperatura: 18~32°C DB

= Unutrasnja vlaznost vazduha: <80%

@ Bezbednosni uredaj moze zaustaviti rad sistema ako uredaj radi
van svog radnog opsega.

® Moguca je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uredaj radi
van svog radnog opsega.

5.2 Rezim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni rezim sistema i zadajte temperaturu kada
Zelite da:

= Zagrejete ili ohladite prostoriju

FTXTP25+35M5V1B
Sobni klima uredaj Daikin
3P520336-12M — 2021.03

DAIKIN

Uputstvo za rad

5



5 Rad

= Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hladenja
= Smanijite vlaznost vazduha u prostoriji

Sta. Sistem radi na razli¢ite nadine, u zavisnosti od korisnikovog
izbora.

Podesavanje Opis

Sistem hladi ili zagreva prostoriju do
zadate temperature. On se po potrebi
automatski prebacuje sa hladenja na
grejanje, i obrnuto.

UJ Automatski

Sistem smanjuje vlaznost vazduha u
sobi.

E] Susenje

S,

Zw Grejanje

Sistem zagreva prostoriju do zadate
temperature.

Sistem hladi prostoriju do zadate

* Hladenje
temperature.

'2'. Ventilator

Sistem kontroliS§e samo protok vazduha
(brzinu i smer protoka vazduha).

Sistem NE kontroliSe temperaturu.

Dodatne informacije:

= Spoljasnja temperatura. Efekat hladenja i grejanja sistema
smanjuje se kada je spoljasnja temperatura suviSe visoka ili
suvise niska.

= Operacija odmrzavanja. Tokom operacije grejanja, moguca je
pojava zamrzavanja na spoljasnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta
grejanja. U tom slucaju, sistem se automatski prebacuje na
operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije
odmrzavanja, vru¢ vazduh NE duva iz unutrasnje jedinice.

5.21 Da biste poceli/zaustavili rezim rada i
zadali temperaturu

% 8",-. tAl Rezim rada = Automatski
.

IZI: ReZim rada = Su$enje

e,

Zne: Rezim rada = Grejanje

*: Rezim rada = Hladenje

)
'6" Rezim rada = Samo ventilator

ome

"” 80 Pokazuje zadatu temperaturu.

1 Zapocnite rad pritiskom na jedno od sledecih dugmadi.

Rezim Pritisnite Rezultat

Automatski rad AUTO

Operacija hladenja

|
@

ol

LN

\

o
=< L

Operacija suSenja

Operacija grejanja HEAT Radna lampica se
uklju€uje.

Samo rad FAN ONLY

ventilatora

Rezultat: Radna lampica se iskljucuje.
5.3 Protok vazduha

INFORMACIJE

» Kada koristite radni rezim su$enja, NE MOZETE da
podesavate protok vazduha.

= Protok vazduha u rezimu grejanja ¢e se smanijiti da bi
se izbeglo stvaranje hladne vazdusne struje. Kada
temperatura vazduSne struje poraste, rad ce se
nastaviti sa zadatim protokom vazduha.

1 Pritisnite FAN) 42 biste izabrali:

;2;!!! 5 nivoa protoka vazduha, od "==" do !
ﬂ' | Operacija automatskog podes$avanja protoka vazduha
’* Tihi rad unutrasnje jedinice. Kada je brzina protoka
- J,
vazduha podesena na "i", buka koja poti¢e od
jedinice bice smanjena.

INFORMACIJE

Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu:

= kod rezima hladenja ili automatskog rezima. Ventilator
¢e da se zaustavi.

= kod rezima grejanja. Ventilator ¢e raditi sa malim
protokom vazduha.

5.31 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite da biste promenili podeSavanje za protok
vazduha prema slede¢em redosledu:

5.4 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po Zelji.

Sta. Sistem drugadije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od
korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni polozaj). To se postize
pomeranjem horizontalnih lopatica (obrtnih poklopaca) ili vertikalnih
lopatica (otvora za vazduh).

Podesavanje Smer protoka vazduha

C% Vertikalno automatsko Pokrece se gore i dole.

njihanje

I, Horizontalno | Pokrece se sa jedne na drugu stranu.

automatsko njihanje

(%+@ 3-D smer
protoka vazduha

Pokrecée se izmeni¢no gore-dole, i sa
jedne na drugu stranu

[—] Ostaje u fiksnom polozaju.

TEMP‘

2 Pritisnite v ili A na dugmetu E jednom ili viSe puta da biste
zadali temperaturu. NE MOZETE podesiti temperaturu kod
rezima rada susenije ili samo rad ventilatora.

Operacija Operacija Automatski Operacija

hladenja grejanja rad susenja ili
samo rad
ventilatora

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

3 Pritisnite da biste prekinuli rad.

A PAZNJA

UVEK koristite korisnic¢ki interfejs da podesite polozaj
pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni
poklopac i otvor za vazduh njiSu, a rukom ih na silu
pomerate, mehanizam ¢e se polomiti.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od rezima rada. Pokretni
poklopac ¢e se zaustaviti u gornjem polozaju kada se promeni
protok vazduha na mali tokom podeSavanja njihanja nagore i nadole.

Uputstvo za rad
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5 Rad

541 Da biste podesili vertikalni smer protoka
vazduha

1 Pritisnite (&),

Rezultat: C% se pojavljuje na LCD ekranu. Pokretni poklopci
(horizontalne lopatice) ¢e poceti da se njiSu.

2 Da biste Kkoristili fiksni polozaj, pritisnite @ kada pokretni
poklopci dostignu Zeljeni polozaj.

Rezultat: CE: nestaje sa LCD ekrana. Pokretni poklopci ¢e
prestati da se krecu.

5.4.2 Da biste podesili horizontalni smer
protoka vazduha

1 Pritisnite .

Rezultat: ¥ se pojavljuje na LCD ekranu. Otvori za vazduh
(vertikalne lopatice) ¢e poceti da se njisu.

2 Da biste koristili fiksni polozaj, pritisnite @/ kada otvori za
vazduh dostignu zeljeni polozaj.

Rezultat: /My nestaje sa LCD ekrana. Otvori za vazduh ¢e
prestati da se krecu.

INFORMACIJE

Ako se uredaj montira u uglu prostorije, smer otvora za
vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost ¢e
opasti ako zid blokira vazduh.

5.4.3 Da biste koristili 3-D smer protoka
vazduha

1 Pritisnite @ i @

Rezultat: CE: i N, se pojavljuju na LCD ekranu. Pokretni
poklopci (horizontalne lopatice) i otvori za vazduh (vertikalne
lopatice) ¢ée poceti da se njiSu.

2 Da biste koristili fiksni polozaj, pritisnite @ i @ kada
pokretni poklopci i otvori za vazduh dostignu Zeljeni polozaj.

Rezultat: C% i '//i“\l\v nestaju sa LCD ekrana. Pokretni poklopci i
otvori za vazduh ¢e prestati da se krecu.

5.5 Operacija komfornog protoka
vazduha

Ova operacija moze da se Koristi u radnom rezimu grejanja ili
hladenja. Ona obezbeduje prijatan povetarac koji NE dolazi u
direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podeSava fiksni
polozaj za protok vazduha nagore u rezimu hladenja, a nadole u
rezimu grejanja.

Rezim hladenja Rezim grejanja

—7 —7
| —

ySN

5.5.1 Da biste poceli/prekinuli operaciju
komfornog protoka vazduha

1 Pritisnite da biste poceli rad.

Rezultat: Polozaj pokretnog poklopca ¢e se promeniti, f,’\‘ se
prikazuje na LCD ekranu, i protok vazduha se postavlja na

automatski.
Rezim Polozaj pokretnog poklopca...
Hladenje/susenje Gore
Grejanje Dole

m INFORMACIJE

Operacije poja¢anog rada i komfornog protoka vazduha
NE MOGU se Koristiti istovremeno. Poslednja izabrana
funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko
njihanje, operacija komfornog protoka vazduha c¢e biti
otkazana.

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: Pokretni poklopac ¢e se vratiti u polozaj od pre rezima
komfornog protoka vazduha; @ nestaje sa LCD ekrana.

5.6 Operacija pojaéanog rada

Ovom operacijom se brzo postize maksimalni efekat grejanja/
hladenja u bilo kom radnom rezimu. MozZete dobiti maksimalni
kapacitet.

INFORMACIJE

Operacija pojatanog rada NE MOZE se koristiti sa
operacijama ekonomi¢nog rada i komfornog protoka
vazduha. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojatanog rada NECE povecati kapacitet
jedinice ako ona vec radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.6.1 Da biste poceli/prekinuli operaciju
pojac¢anog rada

1 Pritisnite da biste poceli rad.

Rezultat: LP se prikazuje na LCD ekranu. Operacija
pojacanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraca na
prethodno zadati rezim.

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: c‘) nestaje sa LCD ekrana.
Napomena: Operacija pojatanog rada se moze podesiti samo dok
jedinica radi. Ako pritisnete , ili ako promenite rezim rada,

operacija ¢e biti otkazana; L;A nestaje sa LCD ekrana.

5.7 Ekonomic¢an rad

To je funkcija koja omoguéava efikasan rad putem ograni¢avanja
vrednosti maksimalne potroSnje struje. Ova funkcija je korisna u
slu¢ajevima kada treba obratiti paznju na to da se automatski
prekida¢ ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uredaja.

INFORMACIJE

= Operacije pojac¢anog i ekonomi¢nog rada NE MOGU se
koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima
prioritet.

= Operacija ekonomi¢nog rada smanjuje potro$nju
energije spoljasnje jedinice ograniCavanjem brzine
rotacije kompresora. Ako je potroSnja energije vecé
mala, operacija ekonomiénog rada NECE dodatno
smanjiti potro$nju energije.

5.71 Da biste poceli/prekinuli ekonomi¢ni rad

1 Pritisnite da biste poceli rad.

Rezultat: -\-: se prikazuje na LCD ekranu.

FTXTP25+35M5V1B
Sobni klima uredaj Daikin
3P520336-12M — 2021.03

DAIKIN

Uputstvo za rad

7



5 Rad

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: -\-r nestaje sa LCD ekrana.

5.8 Operacija isklju¢ivanje/uklju€ivanje
tajmera (OFF/ON)
Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima

uredaja na isklju¢eno/uklju¢eno tokom no¢i ili ujutru. Takode mozete
da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

INFORMACIJE

Ponovo programirajte tajmer u sledeéim slu¢ajevima:

= Automatski prekidac je iskljucio jedinicu.
= Nestanak struje.

= Nakon zamene baterija u korisnickom interfejsu.

5.8.1 Da biste poceli/prekinuli operaciju
isklju€ivanja tajmera (OFF)

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica radi i Zelite da prekinete rad
nakon odredenog vremena.

1 Pritisnite .

D
Rezultat: OFF/HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica
tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite ako zelite da promenite podeSavanje
vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne OFF , podeSeno vreme se
povecava za 1 sat. Tajmer se moze podesiti izmedu 1i 12
sati.

Primer: Ako je OFF Z0HR. podegeno dok jedinica radi, rad ée se
prekinuti nakon 5 sati.

3 Da biste ponistili podeSavanje, pritisnite .

Rezultat: OFF i podeSavanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i
lampica tajmera se gasi.

INFORMACIJE

Rezim za noéno podesSavanje

Kada je podeSeno iskljuCivanje tajmera, klima uredaj
automatski podeSava zadatu temperaturu (0,5°C naviSe
kod hladenja, 2,0°C nanize kod grejanja) da bi se sprecilo
preterano  hladenje/grejanje i obezbedila udobna
temperatura za spavanje.

5.8.2 Da biste poceli/prekinuli operaciju
ukljucivanja tajmera (ON)

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica NE radi i Zelite da po¢nete
rad nakon odredenog vremena.

1 Pritisnite .

O}
Rezultat: ON #HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica
tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite ako zelite da promenite podeSavanje
vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne , podeSeno vreme se
povecava za 1 sat. Tajmer se moze podesiti izmedu 1 12
sati.

S 2
Primer: Ako je ON & HR. pode$eno dok jedinica NE radi, rad ée
poceti nakon 2 sata.

3 Da biste ponistili podeSavanje, pritisnite CANCEL).

Rezultat: ON i pode$avanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i
lampica tajmera se gasi.

5.8.3 Da bi se kombinovalo iskljucivanje i
uklju€ivanje tajmera
1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.8.1 Da biste poceli/
prekinuli operaciju iskljucivanja tajmera (OFF)" [ 8] i
"5.8.2 Da biste poceli/prekinuli operaciju uklju¢ivanja tajmera
(ON)" > 8].
Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

Q0 O )
| ON &=#HR.OFF #HR.
Ako je

podeseno dok jedinica radi.

Rezultat: Rad se zaustavlja nakon 1 sata, a zatim pocinje 7
sati kasnije.

l@ ‘:0 o J
3 Ako je ON & HR.OFF fHR.
radi.

podesSeno dok jedinica NE

Rezultat: Rad pocinje nakon 2 sata, a zatim se zaustavlja 3
sata kasnije.

5.9 Bezicna LAN veza

Samo povezite svoj uredaj na kuénu mrezu (kablovsku ili Wi-Fi) i
preuzmite aplikaciju da biste promenili termostat, podesili raspored
temperature, pregledali potroSnju energije.

Da biste videli detaljne specifikacije, metode pode$avanja, najéesée
postavljana pitanja, savete za reSavanje problema, posetite
app.daikineurope.com.

Ok 0
[=]x?

Klijent treba da obezbedi sledece:

= Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podrzanom verzijom za
Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.

= Internet vezu i komunikacioni uredaj, kao $to je modem, ruter itd.
= Mesto pristupa bezi¢noj LAN mrezi

= Instaliranu besplatnu aplikaciju Daikin Residential Controller

5.9.1 Mere predostroznosti prilikom upotrebe
bezicne LAN mreze

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

= Medicinske opreme. Npr. osobe koje koriste sr€ane pejsmejkere
ili defibrilatore. Ovaj proizvod moZe da izazove elektromagnetnu
interferenciju.

= Opreme za automatsku kontrolu. Npr. automatska vrata ili
oprema za pozarni alarm. Ovaj proizvod mozZe da izazove
pogreSno reagovanje opreme.

Uputstvo za rad
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6 Usteda energije i optimalan rad

= Mikrotalasne pec¢nice. MoZze da utiCe na bezZicne LAN
komunikacije.

5.9.2 Instalacija Daikin aplikacije Residential
Controller

1 Idite na:

= Google Play za uredaje koji koriste Android.
= App Store za uredaje koji koriste iOS.

2 Potrazite Daikin Residential Controller.

Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju.

6 Usteda energije i optimalan
rad

@ OBAVESTENJE

Vaze¢i zakoni o fluorisanim gasovima sa efektom
staklene baSte zahtevaju da se punjenje rashladnog
sredstva u jedinici oznaci kako u tezZini tako i u ekvivalentu
CO..

Formula za izracunavanje koli¢ine ekvivalenta CO, u
tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno
punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Za vise informacija se obratite svom dobavljacu.

INFORMACIJE

= Cak i ako je jedinica ISKLJUCENA, ona tro$i struju.

= Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje,
nastavi¢e se rad prema prethodno zadatomi rezimu.

A UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dode u kontakt sa
plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta, to moze
dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog gasa.

IskljuCite sve zapaljive uredaje za grejanje, provetrite sobu,
i obratite se dobavljacu od koga ste nabavili jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

A PAZNJA
NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili Zivotinje direktnom
toku vazduha.

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrasnje ifili
spoljasnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom,
kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo,
prljavstina na filteru za vazduh ili blokiran odvod mogu da
izazovu curenje, pa predmeti koji se nalaze ispod jedinice
mogu da se zaprljaju ili oStete.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje protice
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE koristiti materije za c¢iS¢enje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.

A UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima
uredaja i NEMOJTE Kkoristiti sprejeve u blizini uredaja. Na
taj nacin moze doci do pozara.

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti tako da se spre¢i mehani¢ko
oSte¢enje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora
paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat
na gas koji radi ili elektri¢ni greja¢ koji radi). Veli¢ina sobe
treba da bude kao Sto je naznaceno u Opstim
bezbednosnim merama.

A PAZNJA

NE pustajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za
zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i
da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

7 Odrzavanje i servis

71 Pregled: Odrzavanje i servis

Instalater treba da obavi godi$nje odrzavanje.
O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove staklene baste. NE
ISPUSTAJTE gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

OBAVESTENJE

Odrzavanje MORA da obavlja ovlasS¢eni instalater ili
zastupnik servisa.

Preporu¢ujemo da obavite odrzavanje najmanje jednom
godisnje. Medutim, prema vazecCim zakonima moze se
zahtevati kraci interval odrZzavanja.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste odistili klima uredaj ili filter za vazduh, obavezno
prekinite rad i iskljuite svako napajanje elektricnom
energijom. Inaée moze doc¢i do povrede i strujnog udara.

A UPOZORENJE
Da biste sprecili strujne udare ili pozar:
= NEMOJTE ispirati uredaj.
= NEMOJTE rukovati uredajem mokrim rukama.

= NEMOJTE stavljati predmete koji sadrze vodu na
uredaj.

A PAZNJA
Posle duge upotrebe, proverite postolje i prikljucke uredaja

zbog mogucih ostecenja. Ako su oSteéeni, uredaj moze da
padne i izazove povredu.

A PAZNJA
NE dodirujte rebra izmenjiva¢a toplote. Ta rebra su ostra i
mogu da izazovu posekotine.

FTXTP25+35M5V1B
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7 Odrzavanje i servis

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

Sledeéi simboli mogu da se jave na unutrasnjoj jedinici:
Simbol

Vv

7.2 Da biste ocistili unutrasnju jedinicu
i korisnicki interfejs

Objasnjenje

Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog
kola ili elektricnih komponenata pre servisiranja.

A UPOZORENJE

Neodgovarajuc¢i deterdzZenti ili postupak €iS¢enja mogu da
izazovu oStecenje plasticnih delova ili curenje vode.
Prskanje deterdzenta po elektri¢cnim delovima, kao Sto je
motor, moze da izazove kvar, dim ili paljenje.

OBAVESTENJE

= NEMOJTE Kkoristiti benzin, benzen, razrediva¢, prah za
poliranje niti tecni insekticid. Moguce posledice:
Obezbojenje i deformacija.

= NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili viSe.
Moguce posledice: Obezbojenje i deformacija.

= NE koristite smeSe za poliranje.

= NE koristite ribace cetke. Moguce posledice:
Povrsinski zavrsni sloj se ljusti.

= Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smete sami da Cistite
unutradnje delove, taj posao mora da obavi obuceni
tehnicar iz servisa. Obratite se svom dobavljacu.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE
Pre ¢iScenja obavezno prekinite rad, iskljucite automatski
prekidac ili iskljucite napojni kabl. U suprotnom, moze do¢i
do strujnog udara i povrede.

1 ObriSite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teSko uklanjaju,
koristite vodu ili neutralni deterdzent.

7.3 Da biste ocistili prednju plo€u

4

1 Obrisite prednju plocéu mekom krpom. Ako ima mrlja koje se
teSko uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdzent.
7.4 Da biste otvorili prednju plo¢u

1 Drzite prednju ploCu za jeziCke koje se nalaze sa obe strane, i
otvorite je.

t

7.5 Da biste ocistili filtere za vazduh

1 Gurnite jeziCak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga
povucite nadole.

2 lzvucite filtere za vazduh.

3 Operite vodom filtere za vazdubh, ili ih o€istite pomocu usisivaca.

4 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

INFORMACIJE

= Ako se pradina NE uklanja lako, operite ih neutralnim
deterdZzentom u mlakoj vodi. Osusite filtere za vazduh u
hladu.

= PreporuCuje se da Cdistite filtere za vazduh svake 2
nedelje.

7.6 Ciséenje titanijum apatitskog filtera
za uklanjanje mirisa i filtera sa
Cesticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Operite filter vodom svakih 6 meseci.

1 Uklonite filter sa Cesticama srebra (Ag-jonski filter) i titanijum
apatitski filter za uklanjanje mirisa sa jezi¢aka
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8 Resavanje problema

2 Usisivac¢em uklonite prasinu sa filtera.

S

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i osusite filter u hladu.
NEMOJTE cediti filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamena titanijum apatitskog filtera
za uklanjanje mirisa i filtera sa
Cesticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Zamenite filter svake 3 godine.

1 Uklonite filter sa jezi€aka i pripremite novi filter.

INFORMACIJE

Odlozite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da biste porucili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa ili filter
sa Cesticama srebra, obratite se svom dobavljacu.

Stavka Broj dela
Titanijumski filter za uklanjanje  |KAF970A46
mirisa

Filter sa Cesticama srebra KAF057A41

7.8 Da biste zatvorili prednju plo¢u

1 Postavite filtere kako su bili.

2 Nezno pritisnite prednju plou sa obe strane i u sredini dok ne
Skljocne.

7.9 Da biste uzeli u obzir sledece
stavke pre dugog perioda
mirovanja

1 Podesite reZim na samo ventilator pritiskom na dugme
da biste osusili unutrasnjost jedinice.
Posto se operacija prekine, iskljucite prekidac.
Odistite filtere za vazduh i vratite ih na njihovo prvobitno mesto.

Uklonite baterije iz korisni¢kog interfejsa.

INFORMACIJE

Preporu¢uje se da periodicno odrzavanje sprovodi
struénjak. Za odrzavanje koje izvodi struénjak, obratite se
svom dobavljacu. TroSkove odrZavanja snosice klijent.

Pod odredenim radnim uslovima, unutrasnjost jedinice
mozZe se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To
dovodi do loSeg ucinka.

7.91 Zimska sezona

OBAVESTENJE

Sve ledenice sa spoljaSnje jedinice MORAJU biti
uklonjene. Koristite rukavice da izbegnete povredu i
ostecenje uredaja.

_/\

<&

8 Resavanje problema

Ako se desi jedan od sledecih kvarova, preduzmite dole navedene
mere i obratite se svom dobavljacu.

A UPOZORENJE
Prekinite rad i dovod struje ako se desi nesto
neuobic¢ajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uredaj da radi pod tim uslovima, to moze da
dovede do kvara, strujnog udara ili pozara. Obratite se
dobavljacu.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar Mera

ISKLJUCITE glavni
prekidac za napajanje.

Ako se bezbednosni uredaj, kao $to je
osigurac, prekidac ili prekida¢ za
uzemljenje, Cesto aktivira, ili prekidac
ON/OFF NE radi pravilno.

Ako voda curi iz jedinice. Prekinite rad.

Radni prekida¢ NE radi dobro. ISKLJUCITE elektri¢no

napajanje.
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9 Odlaganje

Kvar Mera
Radna lampica trepée i mozete da Obavestite instalatera i
poverite Sifru greSke pomocu prijavite Sifru greSke.

korisni¢kog interfejsa. Da biste prikazali
Sifru greske, vidite korisnicki referentni
vodic.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slucajeva, i
nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema
sledecim postupcima.

INFORMACIJE

Pogledajte Referentni vodi¢ koji se nalazi na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/ da biste videli viSe saveta za otklanjanje
problema.

Ako posle provere svih gornjih stavki ne moZete sami da reSite
problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan
naziv modela jedinice (po mogucnosti, sa proizvodackim brojem) i
datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).

9 Odlaganje

@ OBAVESTENJE

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim
zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u
specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne
upotrebe, reciklaze i obnavljanja.

Uputstvo za rad DAIKIN
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