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Energibesparelse og optimal drift

Vedligeholdelse og service

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Ger venligst falgende:
= Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Malgruppe

Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal lese, for du bruger dit
system

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:

= Lynguide til grundlseggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

Nyere udgaver af den medfeslgende dokumentation kan veere
tilgaengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din installater.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er oversaettelser.

2 Sikkerhedsanvisninger for
brugeren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

71 Oversigt: Vedligeholdelse 0g service .............ccoccoiiiiccinnnnnn. 9 . .
7.2 Rengering af indendgrsenhed og tradigs fiernbetjening............ 10 2.1 Instruktioner vedrorende sikker
7.3 Rengearing af frontpanelet................cccooii 10 betjening
7.4 Abning af frontpanelet ..o 10
e Rengoting atamomapot sososorsompsiarss IS EL GG A nlELEY
selvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 11 MATERIALE
7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og q q
selvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 11 Kﬁlemldlet | denne enhed er Iet
7.8 Lukning af frontpanelet 11 antande]igt_
7.9  Veer opmaerksom pa felgende, hvis anleegget skal sta stille i
en laengere Periode ... 11
7.9.1 OM VINEEIeN ... 12 A FORSIGTIG
8 Fejlfinding 12 Put ikke en finger, en stang eller andre
9 Bortskaffelse 12 objekter ind i luftindtaget eller -udtaget.
Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare
tilskadekomst.
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2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

A

ADVARSEL

» Foretag IKKE aendringer og forsag
IKKE pa selv at adskille, fierne,
installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation
kan medfare elektrisk stad eller
brand. Kontakt forhandleren.

Hvis der treenger kalemiddel ud ved
et uheld, skal du passe pa med aben
ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og let breendbart, men det
kan danne giftige gasser, hvis det
ved et uheld treenger ind i et rum med
minimalt antaendelige luftarter fra
varmeblaesere, gaskomfurer eller
lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekraefte, at
lzekagen er repareret eller udbedret,
for du bruger anlaegget igen.

A

ADVARSEL

» Kglemidlet i enheden er let
anteendeligt, men laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis
kglemidlet lzekker inde i rummet og
kommer i kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det
medfare brand eller dannelse af
skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med
breendbare stoffer, luft ud i rummet
og kontakt den forhandler, hvor du
kabte enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, far en
installater er faerdig med at reparere
den del, hvor kglemidlet lsekker.

A

FORSIGTIG

Brug ALTID den tradlgse fiernbetjening
eller et andet brugerinterface (hvis
relevant) til justering af klappernes og
luftgeellernes position. Hvis klapperne
og luftgeellerne drejer, og du forsager
at bevaege dem med handen, vil
mekanismen knaekke.

ADVARSEL

* Man ma ikke gennembore eller
braende dele, der har veeret i kontakt
med kglemidlet.

» Brug IKKE andre
renggringsmaterialer eller -midler for
at ggre afrimningen hurtigere en
dem, der anbefales af producenten.

» Veer opmaerksom pa, at kelemidlet i
systemet er lugtfrit.

A

FORSIGTIG

Udsaet ALDRIG sma barn, planter eller
dyr for den direkte luftstrgm.

A

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske
naer klimaanlaegget, og brug IKKE
spray teet pa enheden. Dette kan
medfgre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kare, hvis der er
sprgjtet insekticider ud i rummet. Hvis
man ggr det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udggre en
sundhedsrisiko for personer, der er
overfglsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor
det ikke beskadiges mekanisk, og hvor
der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder
(eksempelvis aben ild, gasdrevet
udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets starrelse skal vaere som
anfart i afsnittet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK
ST@D

Ved rensning af klimaanlaegget eller
luftfilteret skal man standse driften og
sl alle FRA. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

FTXTP25+35M5V1B DAIKIN Betjeningsvejledning
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3 Om systemet

A

FORSIGTIG

Efter laengere tids brug skal man
kontrollere, om der er beskadigelse pa
enhedens ramme eller fittings. Hvis der
er fejl, kan enheden veelte og forarsage
tilskadekomst.

ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

" Kolemidlet i denne enhed er let anteendeligt.

®

BEMARK

Brug IKKE systemet til andre formal end de tiltaenkte. For
at undga kvalitetsforringelse ma man IKKE bruge enheden
til kaling af praecisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter,
dyr eller kunstgenstande.

FORSIGTIG

Regr IKKE ved ribberne pa
varmeveksleren. Ribberne er skarpe,
og bergring kan medfere
tilskadekomst.

3.1

Indendgrsenhed

A

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas pa ved brug af stiger, nar du
arbejder i hgjden.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede
rensemidler eller hvis der renggres
forkert, kan plasticdelene blive
beskadiget, eller det kan medfare
vandlaekage. Hvis der kommer
rensemidler pa elektriske
komponenter, sasom motorer, kan det
medfgre fejl, rag eller antaendelse.

A

ADVARSEL

Foretag IKKE eendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kelemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og let breendbart, men det kan danne giftige
gasser, hvis det ved et uheld traenger ind i et rum med
minimalt antaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK
ST@D

Faer renggring skal du standse driften,
sla afbryderen OFF traekke
forsyningsstikket ud. Ellers kan det
medfgre elektrisk stad og
tilskadekomst.

INFORMATION

Falgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er
eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD
stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder
(der lugter braendt osv.).

Hvis man lader enheden kare videre
under disse omstaendigheder, kan det
medfere nedbrud, elektrisk stad eller
brand. Kontakt forhandleren.

Om systemet

A

ADVARSEL: BRANDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

3.11

Indendgrsenhedens display

e

| & b
® e——c

ON/OFF [}— d

Signalmodtager
Driftslampe
Timer-lampe
ON/OFF knap

Q0T

ON/OFF knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface, kan man starte/standse
driften med ON/OFF-knappen pa indendgrsenheden. Nar driften
startes med denne knap, anvendes falgende indstillinger:

= Driftstilstand = automatisk

= Temperaturindstilling = 25°C

= Luftstramsmeengde = automatisk

Betjeningsvejledning
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4 For betjening

3.2 Om brugerinterfacet

Tradlgs fjernbetjening

INFORMATION

Indendgrsenheden leveres med en tradlgs fiernbetjening
som brugerinterface. Denne manual beskriver kun
betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et
andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til
dette brugerinterface.

= Direkte sollys. Udszet ALDRIG den tradlgse fiernbetjening for
direkte sollys.

= Stov. Stov pa signalsenderen eller modtageren vil reducere
felsomheden. Ter stav af med en blad klud.

= Fluorescerende lys. Signalkommunikation kan blive deaktiveret,
hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatgren i
dette tilfeelde.

= Andet udstyr. Hvis den tradlgse fiernbetjenings signaler aktiverer
andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller
kontakte installatgren.

= Gardiner. Sgrg for, at gardiner eller andre genstande IKKE
blokerer for signalet mellem enheden og den tradlgse
fiernbetjening.

@ BEMAERK

= Tab IKKE den tradlgse fiernbetjening.

= Den tradlgse fiernbetjening ma IKKE blive vad.

3.21 Komponenter: Tradlgs fjernbetjening

| —

7 DAIKIN

R ]
AR

3.2.2 Brug af den tradlgse fjernbetjening

&\\\\\\\\\ ’
a
a Infrargd-signalmodtager

1 Ret signalsenderen mod infrargd-signalmodtageren pa
indendarsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Nar indendgrsenheden modtager et signal fra den
tradlgse fiernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd Beskrivelse
Bip-bip Driften starter.

Bip Indstilling aendres.
Langt bip Driften stopper.

4 For betjening

4.1 Isaetning af batterier
Batterierne holderi ca. 1 ar.

1 Fjern deekslet pa bagsiden.

2 Seet begge batterier i.

3 Seet deekslet pa igen.

X@/ 2 3

%
AAA.LR03 \ &=

4.2 Montering af den tradlese
fijernbetjenings holder

(A | @FAN—— c
i ——TEMP
(v @“Eoouc——d
COMFORT -
h—< &)
1 SWING }— e
— < K=
(P ol — — — &l
(CoN el -
| TIMER !
b - - 4
ARC480A53
a Tradlgs fiernbetjening
a Signalmodtager b Skruer (medfalger ikke)
b OFF-knap ¢ Holder til tradlgs fiernbetjening
¢ Knap til bleeserindstillin . .
d Knag til Econo betjening 1 Veelg et sted, hvor signalerne kan na enheden.
e Knapper til drejning : s :
f  Knapper til timer-indstiling (ON, OFF, annullér) 2 Fastggr holderen med skruer pa vaeggen eller pa et lignende
g Knap til Powerful-drift sted.
h Knap til komfort-drift 3 Haeng den tradlgse fiernbetjening i holderen.
i Temperatur-justeringsknap
j Knapper til driftstilstand
k Knap til automatisk drift o . u
| LCD display 4.3 Sla stromforsyningen til
1 Seet afbryderen pa Til.
Resultat: Klappen pa indendgrsenheden vil abne og lukke for at
indstille referencepositionen.
FTXTP25+35M5V1B DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Betjening

5 Betjening

5.1 Driftsomrade

Anvend systemet i de felgende temperatur- og

luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.
Driftstilstand Driftsomrade

Kaling@® = Udendgrstemperatur: —10~46°C DB
= Indendarstemperatur: 18~32°C DB
* Indenders luftfugtighed: <80%

= Udendgrstemperatur: —25~24°C DB
= Indendgrstemperatur: 10~30°C DB
Torring® = Udendgrstemperatur: —10~46°C DB
* Indendgrstemperatur: 18~32°C DB
= Indendgrs luftfugtighed: <80%

@ En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis
enheden er uden for driftsomradet.

® Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden
er uden for driftsomradet.

Opvarmning®

5.2 Driftstilstand og temperatur-
kontrolpunkt

Hvornar. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, nar
du vil:

= Opvarme eller kgle et rum
= Blaese luftind i et rum uden opvarmning eller kgling
= Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kgrer forskelligt , afheengigt af brugerens valg.

Indstilling Beskrivelse

Systemet koler eller opvarmer et rum til
temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes
automatisk mellem kgling og
opvarmning, hvis ngdvendigt.

IM Automatisk

@ Torring

A,

5 Opvarmning

* Kgling
'2‘ Blaeser

Systemet reducerer luftfugtigheden i et
rum.

Systemet opvarmer et rum til
temperatur-kontrolpunktet.

Systemet kgler et rum til temperatur-
kontrolpunktet.

Systemet styrer luftstrammen
(luftstramsmaengde og -retning).

Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

= Udendgrstemperatur. Systemets kole- eller varmeeffekt
reduceres, nar udendgrstemperaturen er for hgj eller for lav.

= Afrimning. Under varmedrift kan der dannes frost pa
udendgrsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. | dette
tilfaelde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne
frosten. Under afrimningen afgiver indendgrsenheden IKKE varm
luft.

5.21 Start/stop af driftstilstand og indstilling af
temperatur

i ®8 " {A): Driftstiistand = automatisk
’f‘ g byc

E]: Driftstilstand = terring

M7,

8% Driftstilstand = opvarmning
*: Driftstilstand = kgling
'2‘: Driftstilstand = kun ventilation

ome -4

D
w ‘-’80 Viser den indstillede temperatur.

1 Start driften ved at trykke pa en af fglgende knapper.

Driftstilstand Tryk Resultat
Automatisk drift

Kgling I\G
Torring DRY_ @'t
Opvarmning Driftslampen lyser.
Kun ventilation FAN ONLY

A
TEMP
2 Tryk pa v eller A pa u knappen en eller flere gange for at
indstille temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i
driftstilstanden Terring eller Kun ventilation.

Kaling Opvarmning |Automatisk Torring eller
drift Kun ventilation
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

3 Trykpa for at standse driften.

Resultat: Driftslampen slukkes.

5.3 Luftstreomsmangde

INFORMATION

= Nar systemet kgrer med terring, kan du IKKE justere
indstillingen af luftstremsmaengden.

= Luftstremsmaengden saenkes under opvarmning, sa
der ikke dannes kold Iuftstram. Nar Iuftstrammens
temperatur stiger, fortseettes driften med den indstillede

luftstramsmeengde.
1 Tryk pa for at veelge:

;z;!!! 5 niveauer fra "==" til "!" til justering af
luftstramsmaengden

ﬁ'l Drift med automatisk styring af luftstremsmaengde

’_ Stgjsvag drift af indendgrsenhed. Nar

9,

luftstramsmaengden er indstillet til "i", karer
indendgrsenheden mere stgjsvagt.

INFORMATION

Hvis enheden nar temperatur-kontrolpunktet:
= ikeling eller automatisk drift. Bleeseren standser.

= under opvarmning. Bleeseren kerer med lav

luftstramsmaengde.

Betjeningsvejledning
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5 Betjening

INFORMATION

= Hvis enheden nar temperatur-kontrolpunktet under
kaling eller opvarmning, standser blaeseren.

= Nar systemet kerer med tgrring, kan du IKKE justere
indstillingen af luftstramsmeaengden.

5.3.1 Justering af luftstreamsmangden

1 Tryk pa for at @endre indstillingen af luftstrem i falgende
sekvens:

54 Luftstremmens retning

Hvornar. Justér luftstrammens retning efter gnske.

Hvad. Systemet leder luftstrammen ud forskelligt, aftheengigt af
brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de
vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgeeller).

Indstilling Luftstremmens retning

Cé: Lodret automatisk Beveeges op og ned.

drejning

I, \/andret automatisk |Beveegelse fra side il side.
drejning
G 5 p
luftstremsretning

Samtidig bevaegelse op og ned og fra
side til side

[—] Forbliver i en fast position.

A FORSIGTIG

Brug ALTID den tradlgse fjernbetjening eller et andet
brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og
luftgeellernes position. Hvis klapperne og luftgeellerne
drejer, og du forsgger at bevaege dem med handen, vil
mekanismen knaekke.

Klappernes bevaegelsesomrade varierer alt efter driftstilstanden.
Klappen stopper i gverste position, nar luftstramsmaengden aendres
til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

5.41 Justering af lodret luftstremsretning
1 Tryk pé( <)

Resultat: (% vises pa LCD-displayet. Klapperne (vandrette
lameller) begynder at dreje.

2 Tryk pa @ nar klappen har naet den gnskede stilling, for at
anvende fast position.

Resultat: C=:— forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil
standse.

5.4.2 Justering af vandret luftstremsretning

1 Tryk pa @‘.

Resultat: !LI“\) vises pa LCD-displayet. Luftgeellerne (lodrette
lameller) begynder at dreje.

2 Tryk pa (ﬂ_'ﬁ'/ nar luftgeellerne har naet den gnskede stilling,
for at anvende fast position.

Resultat: @ forsvinder fra LCD-displayet. Luftgeellerne vil

INFORMATION

Nar enheden er installeret i et hjgrne af et rum, skal
luftgeellernes retning pege veek fra veeggen. Effekten vil
falde, hvis en veeg blokerer luften.

5.4.3  Anvendelse af 3D luftstremsretning
1 Tryk pa ) og =),

Resultat: C‘_‘:— og I, vises pa LCD-displayet. Klapperne
(vandrette lameller) og luftgeellerne (lodrette lameller) begynder
at dreje.

2 Tryk pa (ﬁ/ og @/ nar klapperne og luftgeellerne har
naet den gnskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: CE: og iy, forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne
og lamellerne standser.

5.5 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden Opvarmning eller
Kogling. Den giver en komfortabel luftstram, hvor luften IKKE
rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste
luftstremsretning opad i keling og nedad i opvarmning.

Kaling Opvarmning
—
o —
INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke
anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har
forrang. Hvis man veelger lodret automatisk drejning,
afbrydes Comfort airflow.

551 Start/stop af Comfort airflow-drift
1 Tryk pa for at starte.

Resultat: Klappens position eendres, @ vises pa LCD-
displayet, og luftstreamsmeengden indstilles til automatisk.

Tilstand
Kgling/tarring Op

Placering af klap...

Opvarmning Ned

Bemaerk: Comfort airflow-funktionen kan IKKE benyttes, nar
systemet kgrer med Kun ventilation.

2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: Klappen returnerer til den position, den havde fgr Comfort
airflow tilstand. @ forsvinder fra LCD-displayet.

5.6 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt kgle-/varmeeffekten i enhver
driftstilstand. Her kan du fa maksimal udnyttelse.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med
Econo og Comfort airflow. Den senest valgte funktion har
forrang.

standse. POWERFUL-funktionen vil IKKE @ge enhedens kapacitet,
hvis enheden allerede kgrer med maks. kapacitet.
FTXTP25+35M5V1B DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Betjening

5.6.1 Start/stop Powerful
1 Tryk pa for at starte.

Resultat: LP vises pa LCD-displayet. Powerful-funktionen
kerer i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere
indstillede driftstilstand.

2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: 43 forsvinder fra LCD-displayet.

Bemaerk: Powerful-funktionen kan kun vaelges, nar enheden kgrer.

OFF

Hvis du trykker pa , eller hvis du skifter driftstilstand,

annulleres driften; 43 forsvinder fra LCD-displayet.

5.7 Econo

Dette er en funktion, som muligger effektiv drift ved at begraense
veerdien for maks. stremforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfeelde,
hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, nar produktet
kerer sidelgbende med andet udstyr.

INFORMATION

= Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes
samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.

= Econo reducerer stremforbruget pa udendgrsenheden
ved at begreense kompressorens rotationshastighed.
Hvis stremforbruget allerede er lavt, sanker Econo-
funktionen IKKE stremforbruget yderligere.

5.71 Start/stop Econo

1 Tryk pa for at starte.
Resultat: -\-: vises pa LCD-displayet.

2 Tryk pa for at standse driften.
Resultat: -\-: forsvinder fra LCD-displayet.

5.8 Betjening af timer TIL/FRA (ON/
OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmeessige ved automatisk til- /frakobling
af klimaanlzegget om natten eller om morgenen. Du kan ogsa bruge
OFF-timer og ON-timer kombineret.

5.8.1 Start/stop OFF timer

Brug denne funktion, hvis enheden kerer, og du gnsker at standse
driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk pa OFD).

O}
Resultat: OFF#HR. vises pa LCD-displayet, og timer-lampen
lyser.

2 Tryk pa igen, hvis du @nsker at eendre tidsindstillingen.

INFORMATION

Hver gang der trykkes pa , forgges tiden med 1 time.
Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

Eksempel: Hvis OFF IHR. er indstillet, nar enheden karer,
standser driften efter 5 timer.

3 Trykpa CANCEL) for at annullere indstillingen.

D
Resultat: OFF og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og
timer-lampen slukkes.

INFORMATION

Drift indstillet til nat

Nar OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlaegget
automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved keling,
2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for hgj
grad af keling/lopvarmning og sikre en komfortabel
temperatur om natten.

5.8.2 Start/stop ON timer

Brug denne funktion, hvis enheden IKKE kerer, og du gnsker at
starte driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk pa .
ONN |
Resultat: ON #HR. vises p& LCD-displayet, og timer-lampen
lyser.
2 Trykpa igen, hvis du @nsker at sendre tidsindstillingen.

INFORMATION

Hver gang der trykkes pa , forgges tiden med 1 time.
Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

(OXw )
Eksempel: Hvis ON & HR. er indstillet, nar enheden IKKE korer,
starter driften efter 2 timer.

3 Trykpa for at annullere indstillingen.

D
Resultat: ON og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og
timer-lampen slukkes.
5.8.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "5.8.1 Start/stop OFF timer" > 8] og "5.8.2 Start/stop ON
timer" [» 8] vedrgrende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises pa LCD-displayet.
Eksempel:

[ONN w JENO) ]
. | ON 4=#HR.OFF  #HR.
2 Hvis

indstilles, nar enheden kgrer.

Resultat: Driften stopper om 1 time og starter 7 timer senere.

® I O C
. lON 2 HR.OFF .OHR.J
Hvis

kearer.

indstilles, nar enheden IKKE

Resultat: Enheden starter om 2 timer og stopper 3 timer
senere.

5.9 Tradlgs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetveerket, og download app'en for at
endre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit
energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til
fejlfinding, se app.daikineurope.com.

[=] 2=l
[=]x:

Kunden skal have/fremskaffe:

= Smartphone eller tablet med min. understattet version af Android
eller iOS, specificeret pa app.daikineurope.com.

= Internetforbindelse og kommunikationsudstyr sasom modem,
router osv.

Betjeningsvejledning
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6 Energibesparelse og optimal drift

= Tradlgst LAN adgangspunkt

5.9.1

Den gratis applikation ONECTA skal veere installeret

Forholdsregler ved brug af tradlest LAN

Brug IKKE teet pa:

5.9.2

Medicinsk udstyr. F.eks. personer, der anvender pacemakere
eller defibrillatorer. Dette produkt kan forarsage elektromagnetisk
interferens.

Udstyr til automatisk styring. F.eks. automatiske dore eller
brandalarmer. Dette produkt kan medfare fejl pa udstyret.

Mikrobglgeovn.  Produktet kan tradles  LAN-

kommunikation.

pavirke

Sadan installeres appen Daikin Controller
1 Abn:

= Google Play for udstyr, der anvender Android.
= App Store for udstyr, der anvender iOS.

2 Sgg efter ONECTA.

3 Felg anvisningerne pa skeaermen for at installere.

6 Energibesparelse og optimal

drift

INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar stremmen ftilsluttes igen efter en stremafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

A FORSIGTIG

Udseaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte

Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilseetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, aekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kalemiddel x samlet meengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet laekker inde
i rummet og kommer i kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand
eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fer en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor keglemidlet
leekker.

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gore afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

luftstregm. = Vaer opmeerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.
BEM/AERK A ADVARSEL
Placér IKKE genstande wunder indenders- og/eller Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges

udendgrsenheden, som ikke kan tale fugt. Kondens pa
enheden eller pa kelergrene, tilsmudsning af luftfilteret
eller blokering af dreenet kan medfere, at det drypper,
hvilket vil medfgre tilsmudsning eller beskadigelse af
genstande under enheden.

mekanisk, og hvor der er tilstreekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

A ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske naer
klimaanleegget, og brug IKKE spray teet pa enheden. Dette
kan medfare brand.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kare, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

A

7 Vedligeholdelse og service

71 Oversigt: Vedligeholdelse og

service

Montgren skal foretage vedligeholdelse en gang om aret.

BEMARK

Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montagren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanleegget eller luftfilteret skal man
standse driften og sla alle FRA. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

FTXTP25+35M5V1B
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7 Vedligeholdelse og service

ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade haender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.

A

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er

fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

Renggring af frontpanelet

4

A FORSIGTIG

Rer IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfgre tilskadekomst.

A ADVARSEL

Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hajden.

Der kan findes fglgende symboler pa indendgrsenheden:

Symbol

Forklaring

W Mal spaendingen pa terminalerne pa primeerkredsens

kondensatorer eller elektriske komponenter, far du

udfarer service.

1 Renger frontpanelet med en blgd klud. Brug vand eller neutralt
rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fierne pletter.

7.4  Abning af frontpanelet

1 Hold frontpanelet med fligene i begge sider og abn det.

7.5 Rengering af luftfiltre

1 Tryk pa fligen midt for hvert Iuftfilter, og traek ned.
2 Treek luftfiltrene ud.

7.2

Renggring af indendgrsenhed og
tradles fjernbetjening

A

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der
rengeres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller
det kan medfgre vandleekage. Hvis der kommer
rensemidler pa elektriske komponenter, sasom motorer,
kan det medfere fejl, rag eller anteendelse.

titanium-apatit desodoriseringsfilteret og

solvpartikelfilteret fra fligene.

BEMARK

= Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdraebende midler.  Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE poleremidler.

= Brug IKKE en skurebgrste. Mulig konsekvens:
Coatingen pa overfladen skreelles af.

= Som slutbruger ma du ALDRIG selv renggre enhedens
indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet
servicetekniker. Kontakt forhandleren.

~

(TREXOA LR
RIS
BB

EXXXK

DA IXXRLEKEL
R RAKR0K08
EXRRXXXS @00000’.‘
BRI
KOOI

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

For rengering skal du standse driften, sla afbryderen OFF
traekke forsyningsstikket ud. Ellers kan det medfere
elektrisk stgd og tilskadekomst.

1 Renger med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel,
hvis det er vanskeligt at fierne pletter.

a Flig

4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en stgvsuger.

5 Lad dem ligge i blgd i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

Betjeningsvejledning

10

DAIKIN

FTXTP25+35M5V1B
Daikin klimaanleeg til rum
3P520336-12T — 2021.12



7 Vedligeholdelse og service

6 Montér alle filtre i deres oprindelige positioner.

INFORMATION INFORMATION

- Hvis IKKE stovet kommer af let, skal man vaske Bortskaf det gamle filter som ikke-braendbart affald.

luftfiltrene med et neutralt rengaringsmiddel i lunkent 2 Fjern filteret fra fligene pa filterrammen, og skift filteret ud med
vand. Lad luftfiltrene torre i skyggen. et nyt.

= Husk at fierne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og
selvpartikelfilteret.

= Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver
anden uge.

. . . . INFORMATION
7.6 Rengoring af titanium-apatit _ _ _
. . . = Smid IKKE filterrammen vaek, den skal bruges igen.
desodoriseringsfilter og

N 09 .+ Bortskaf det gamle filter som ikke-braendbart affald.
solvpartikelfilter (ag-ion filter) oristal oe game Ter som fe-breendbar ata

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sglvpartikelfilter hos

FTXTP-M og ATXTP-M enheder din forhandler.
INFORMATION Emne Delnummer
Renger filteret med vand hver 6. maned. Titanium-desodoriseringsfilter KAF970A46
1 Frigor solvpartikeffilterst (ag-ion filter) og titanium-apatit Selvpartikeffilter KAFOS7A41

desodoriseringsfilteret fra fligene

7.8 Lukning af frontpanelet

1 Montér filtrene som for.

2 Tryk forsigtigt pa frontpanelet pa begge sider og i midten, indtil
det klikker pa plads.

7.9 Var opmarksom pa felgende, hvis
anlagget skal sta stille i en
la2ngere periode

1 Tryk pa FANONLY knappen og start driftstiistanden kun
ventilation for at tgrre enheden indvendigt.

2 Rens filteret for stev med en stgvsuger.
S

Sla afbryderen FRA efter standsning.
3 Lad filteret ligge i blgd i varmt vand i 10 til 15 minutter. 3 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

Tag batterierne ud af den tradlgse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis far en specialist til at
vedligeholde anleegget. Kontakt din forhandler vedrgrende
vedligeholdelse udfert af en specialist. Omkostninger i
4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det torre i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.
skyggen. Forsgg IKKE at vride filteret for at fierne vandet.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset
indvendigt efter flere ars brug. Dette resulterer i darlig

7.7 Udskiftning af titanium-apatit ydelse.
desodoriseringsfilter og
solvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. ar.

1 Tagfilteret af fligene, og klarger et nyt filter.

FTXTP25+35M5V1B DAIKIN Betjeningsvejledning
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8 Fejlfinding

7.91

Om vinteren

@

BEMARK

Is pa udendgrsenheden SKAL fiernes. Brug handsker for
at undga tilskadekomst eller beskadigelse af enheden.

—

<&

8

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de fglgende

Fejlfinding

fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

A

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter brzaendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omsteendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stgd
eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl Afhjaelpning

Hvis en
sikring,

korrekt.

fejlstremsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer

sikkerhedsindretning, f.eks. en
en afbryder eller en

Sluk for hovedafbryderen.

Hvis der laekker vand fra enheden.

Stands driften.

Driftskol

ntakten fungerer IKKE korrekt. |Afbryd stremforsyningen.

visning

Driftslampen blinker, og du kan
kontrollere fejlkoden pa
brugerinterfacet. Se
betjeningsvejledningen vedrgrende

Kontakt montgren, og
oplys fejlkoden.

af fejlkoden.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en
sikring,

korrekt.

fejlstramsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer

sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.

en afbryder eller en

Hvis der laekker vand fra enheden.

Stands driften.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.

Afbryd stremforsyningen.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens

Kontakt montgren og

INFORMATION

Se vejledningen pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/ med flere tips il
fejlfinding.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennasvnte emner, ikke kan
lgse problemet selv, skal man kontakte montgren og beskrive

symptomerne,

enhedens fulde modelnavn (med

produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anfart
pa garantibeviset).

9

Bortskaffelse

BEMARK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af keglemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.
fremkommer en fejlkode.

Hvis systemet ikke karer korrekt, i alle andre tilfeelde end det, som er
naevnt ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal man

gennemga systemet efter falgende fremgangsmade.

Betjeningsvejledning
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