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2 Felhasznalénak szd6l6 biztonsagi utasitasok

/\ VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas

/\ VIGYAZAT

targyat a levegd be- vagy kimenetéhez.

A ventilator gyors forgasa sérulést
okozhat.

FIGYELEM

* NE probalja meg a klimaberendezést
sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felujitani, mert a
szakszeriltlen szétszerelés vagy
Uzembe helyezés aramutést vagy
tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= HOt6kOzeg-szivargas esetén
ellenérizze, hogy nincs-e véletlendl
nyilt lang a kdzelben. A hiitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos,
nem mérgezé és kis mértékben
tlzveszélyes, de mérgez6 gaz
keletkezik, ha a helyiség levegdjébe
kerll, majd héforrassal érintkezik,

NE Gzemeltesse a rendszert levegébe
kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozdédhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre
kuldndsen érzékeny egyének
egeészsegét veszélyeztetheti.

példaul hésugarzoval, gazfézével stb.

Az ujbdli uzemeltetés elbtt egy erre
képesitett szakembernek ellendriznie
és igazolnia kell, hogy a szivargas
helye ki lett javitva, és a berendezeés
hasznalhaté.

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hiitékozeg kis
mertékben tlizveszélyes, de altalaban
NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
leveg6jébe hitbkozeg kerul, és az
nyilt langgal vagy futészallal
érintkezik, az tuzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

Kapcsoljon Kl minden tlzveszélyes
futékészuléket, szell6ztesse ki a
helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo
markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad
ilyenkor hasznalni, amig azt a
szakaszt, ahol a hiitékozeg szivarog,
egy szakképzett szerel6 meg nem
javitotta.

VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szogének
beallitasara MINDIG vezeték nélkuli
taviranyitot vagy egyéb mas
kezelbfeluletet hasznaljon. Ha a
szarnyakat és a lamellakat kézzel
prébalja mozgatni, akkor a
mechanizmus eltorik.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kdzvetlenul a
légaramlat utjaban gyermekek,
novények vagy allatok.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy eégésnek
kitenni a hitékozeget keringetd
alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat
felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz
kizarélag a gyarto altal javasolt
eszkozoket hasznalja, mas anyagot
vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitbkézeg
szagtalan.

FIGYELEM
A klimaberendezés mellé NE tegyen

€s az egyseg kozelében NE hasznaljon

gyulékony hajtdbgazas palackot.
Ellenkezb esetben tiz keletkezhet.

FIGYELEM

A mechanikai sérulések elkerulése
érdekében a berendezést olyan
helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (pl.: nyilt
lang, mikodé gazkészulék vagy
elektromos flt6berendezés). A
helyiség méreteit az Altalanos
biztonsagi el6irasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.
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3 A rendszerrol

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a levegdsziré
tisztitasa el6tt le kell allitani, majd
aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkezb esetben aramutés és sérilés
kovetkezhet be.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonkent ellenérizni kell
az egység rogzitésének és
szerelvényeinek épseget. A
meghibasodott berendezés leeshet és
sérulést okozhat.

A rendszerrol

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes.

MEGJEGYZES

NE haszndlja a rendszert nem rendeltetésszerl célra. Az
allag megovasa érdekében NE haszndlja a berendezést
preciziés miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
muivészeti alkotasok hiitésére.

3.1

Beltéri egység

VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad
megérinteni. Ezek a bordak élesek,
emiatt konnyen vagott sebet ejthetnek.

A

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérulést
okozhat.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal
ugyeljen a létrara.

FIGYELEM

Nem megfelel6 tisztitdszer vagy
tisztitasi eljaras karosithatja a
mianyag elemeket, illetve vizszivargas
jelentkezhet. Az elektromos
alkatrészekre, példaul motorokrs
froccsend tisztitoszer meghibasodast,
fustot vagy szikrat okozhat.

A

FIGYELEM

NE prébalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feltjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a
forgalmazohoz.

= Hit6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a koézelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik,
ha a helyiség leveg6jébe keril, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az
ujbdli  Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a makodeést, és
kapcsolja ki a fékapcsolot vagy huzza
ki a tapkabelt. Ellenkez6 esetben
aramutes és sérulés kovetkezhet be.

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett
szagot), azonnal allitsa le a
berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen kortulmények kozott tovabb
uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

3.11

Beltéri egység kijelzdje

e

| &e—Db
@O e——c

ON/OFF Q—— d

Jelvevd
Mikodésjelzé lampa
1d6zit6 lampa
ON/OFF gomb

Q0T

BE/KI gomb

Ha nincs kezel6felllet, a beltéri egységen talalhaté BE/KI gombot is

hasznalhatja. Ha a mikodést ezzel a gombbal inditottak, az alabbi
beallitasok lesznek érvényben:

= Uzemmod = Automatikus
= Hémérséklet beallitas=25°C

= A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus
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4 Uzemeltetés el6tt

3.2 A kezelofeliilet ismertetése

Vezeték nélkiili taviranyito

INFORMACIO

A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitoval szallitjuk.
Ez a kézikdnyv csak ennek a kezel6feliletnek a
mikodtetését ismerteti. Ha masik  kezel6fellletet
csatlakoztat, lasd a csatlakoztatott kezel6felilet
kézikonyvét.

= Kozvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a vezeték nélkuli
taviranyitot, ahol kdzvetlen napfénynek van kitéve.

= Por. A jeladon vagy a vevén Ilév6 szennyezddés az
érzékenyseéget csdkkenti. Puha ronggyal torélje le a port.

= Fénycsovek. A jelatvitel megsziinhet, ha a helyiségben fénycsd
vilagit. Ebben az esetben fordulion a beszerelést végzé
személyhez.

= Egyéb alkalmazasok. Ha a vezeték nélkdli taviranyito jeleit mas
elektromos készlilék is veszi, akkor helyezze tavolabbra azt a
készlléket, vagy kérjen tanacsot a beszerelést végzd személytdl.

= Filiggonyok. Ellendrizze, hogy az egység és a vezeték nélkili
taviranyito kézott NEM blokkoljak fliggényok vagy mas targyak a
jelatvitelt.

@ MEGJEGYZES

= NE ejtse le a vezeték nélkili taviranyitot.

= A vezeték nélkili taviranyitot NEM érheti nedvesség.

3.21 Alkatrészek: Vezeték nélkiili taviranyito

| —
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Jelvevd

KIKAPCSOLAS gomb

Ventilator beallitégomb

Gazdasagos Uzemmaddvalaszté gomb
Legyez6 gombok

Id6zitébeallitdas gombok (BE, Kl, mégse)
Erételjes Gzemelés gomb

Kényelmi tzemmadd gomb
Hémérséklet-beallito gomb
Uzemmaéd-gombok

Automatikus Gizemmaéd gomb

LCD kijelz6

_ R = TQ 5D 20T

3.2.2 A vezeték nélkiili taviranyité miikodtetése

V|\=
Y
(y a

a Infravoros jelvevd

1 A jeladédt irdnyitsa a beltéri egységen |évé infravoros jelvevd
felé (legnagyobb adatatviteli tavolsag 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélkuli
taviranyitorol, a kdvetkezé hangot fogja hallani:

Hang Leiras
MUkodés indul.

Beallitdsok moédositasa.

Két hangjelzés

Hangjelzés

Uzemelés leallasa.

Hosszu hangjelzés

4 Uzemeltetés elo6tt

4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzavetbleg 1 évig hasznalhatok.
1 Vegye le a hatlapot.
2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.

3 Helyezze vissza a fedelet.
N\ 1
\
%\v _

4.2 A vezeték nélkiili taviranyité
felszerelése

AAA LRO3 &

I"\
L

a Vezeték nélkili taviranyito
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélkili taviranyito tartdja
1 Valasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
2 Er6sitse a tartot a falra vagy hasonlé helyre csavarokkal.

3 Akassza a vezeték nélkuli taviranyitét a tartoba.

4.3 A tapellatas bekapcsolasa

1 Kapcsolja be a megszakitot.

Eredmény: A beltéri egység terellapjai egyszer felnyilnak és
lecsukddnak a referenciahely bedllitasahoz.
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5 Miikodés

5 Miikodés

INFORMACIO

A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitoval szallitjuk.
Ez a kézikdnyv csak ennek a kezel6feliletnek a
mikodtetését ismerteti. Ha masik kezel&feluletet
csatlakoztat, lasd a csatlakoztatott kezel6felllet
kézikdnyvét.

5.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Hiités és Fiités®

szaritas®®

Kdaltéri RXTP-A -10~46°C DB -30~24°C DB

hémerséklet _31~18°C WB

RXTP-R —-10~46°C DB —25~24°C DB

-26~18°C WB

Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB

Beltéri paratartalom <80%® —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikddését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

5.2 Uzemmod és célhdmérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer lizemmaddjat és a célhémérsékletet,
amikor a kovetkez6t szeretné elvégezni:

= Helyiség ftése vagy lehltése
= Levegd keringetése flités és hltés nélkil
= A helyiség paratartalmanak csdkkentése

Mit? A rendszer a felhasznald beadllitasaitol figgéen eltér6 modon
Uzemelhet.

Beallitas Leiras

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hati vagy fiti a helyiséget. Szikség
esetén automatikusan atvalt a hiités és
a fltés kozott.

I.A_! Automatikus

A rendszer csokkenti a helyiség
paratartalmat.

E] Szaritas

Q‘“’,
295 Fites

* Hités
'2‘ Ventilator

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
futi a helyiséget.

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hdti a helyiséget.

A rendszer csak a leveg6aramlast
szabdlyozza (légszallitas és
levegbaramlas iranya).

Ha a rendszer NEM szabalyozza a
hémérsékletet.

5.2.1 A miikodés inditasalleallitasa lizemmaéd
és a homérséklet beallitasa

It IM: Uzemmod = Automatikus

E]: Uzemmod = Szaritas
TN s,
[ )

e Uzemmod = Fiités

*: Uzemmod = Hiités

'2‘: Uzemmad = Csak ventilator
oMW -4

D
w ‘-’80 A célhémérsékletet mutatja.

1 Inditsa el a mikodést az alabbi gombok egyikének
megnyomasaval.

Uzemmaéd Nyomjamega |Eredmény

Uzemmaod

Automatikus m

Hiités iizemmod cooL e~
I

o - o0
Szaritas lzemmod

A mikodésjelz6 lampa
vilégit

Fltés lzemmaod

Ventilator Gzemmaod |[FAN ONLY

Kiegészité informaciok:
= Kiiltéri hémérséklet. A rendszer hltési vagy fiitési hatasfoka
csokken, ha a kilsé hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

= Jégmentesités lizemmod. Fités lGzemmod kozben a kiltéri
egységen jég keletkezhet, ami rontja a fltési teljesitményt.
llyenkor a rendszer automatikusan jégtelenité mikoédésre kapcsol,
hogy a jeget eltavolitsa. Jégmentesités alatt a beltéri egység NEM
fuj meleg levegét.

A
TEMP
2 Nyomja meg a v vagy A elemet a u gombon egy vagy tobb
alkalommal a hémérséklet beallitasahoz. Szaritds vagy csak
ventilator médban a hémérséklet NEM moédosithaté.

Hiités Fiités Automatikus |Szaritas vagy

uzemmod uizemmod tizemmod csak ventilator
mod

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

3 A gomb megnyomasaval allitsa le az izemmaodot.

Eredmény: A miikédésjelz6 lampa kialszik.
5.3 Légszallitas

INFORMACIO

= Szaritdas mod haszndlata kdézben NEM LEHET
modositani a légszallitas beallitasat.

= A légszallitas fatés modban csokken, hogy ne
keletkezzen hideg légaramlas. Ha a szallitott levegd
hémérséklete emelkedik, az Uzemelés a beallitott
légszallitassal folytatodik.

1 Nyomjameg a gombot a valasztashoz:

=mulll A légszdllitas "==" és ! kozétt 5 fokozatban
allithato
{Al Automatikus levegéfivas
’_ Beltéri egység csendes miikédése. Ha a levegéfuvas
),
beallitasa "i", a beltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMACIO

Ha az egység eléri a beadllitott célhémérsékletet:

= hités vagy automatikus modban. A ventilator
mikddése leall.

= fGtés modban. A ventilator alacsony légszallitasi
sebességgel Uzemel.

Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Miikodés

5.3.1 A levegofuvas sebességének beallitasa

1 Nyomja meg a @FAN gombot a beadllitas mddositasahoz, az
alabbiak szerint:

54 Levegbaramlas iranya
Mikor? A levegéfuvas kivant iranyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald beallitasaitol figgéen eltéré iranyban
fujhatja be a levegét (legyezés vagy rogiztett pozicid). Ehhez a
vizszintes terel6lapokat (szarnyakat) vagy a fligg6leges
terel6lapokat (lamellakat) mozgatja.

Beallitas Leveg6aramlas iranya

G putomatikus | Felfelé és lefelé mozog.

fuggdleges legyezés
2N Automatikus
vizszintes legyezés
G, 3
levegéfuvasi irany

Oldalra mozog.

Valtakozva mozog fel-le és oldalra

[—] Roégzitett helyzetben marad.

A VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szdgének beadllitasara MINDIG
vezeték nélklli taviranyitét vagy egyéb mas kezel6felliletet
hasznaljon. Ha a szarnyakat és a lamellakat kézzel
probalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

A szarny mozgastartomanya Uzemmodonként eltér6. A szarny
megall a felsé allasban, amikor a leveg6flivas sebessége alacsonyra
valt a felfelé és lefelé kegyezés beallitdsa kozben.

5.4.1 A levegéfuavas fliiggdleges iranyanak
beallitasa

1 Nyomja meg a @ gombot.

Eredmény: (% jelenik meg az LCD kijelzén. A szarnyak
(vizszintes terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 ROgzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a gombot,
amint a szarnyak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A C_’:: jelzés elttinik az LCD kijelz6rél. A szarnyak
abbahagyjak a mozgast.

5.4.2 A levegofavas vizszintes iranyanak
beallitasa
1 Nyomja meg a (@/ gombot.

Eredmény: I, jelenik meg az LCD kijelzén. A lamellak
(fuggéleges terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 ROogzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a gombot,
amint a lamellak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A ™ jeizés eltiinik az LCD kijelz6rél. A lamellak
abbahagyjak a mozgast.

m INFORMACIO

Ha az egységet a szoba sarkaba szereli be, a lamellakat a
fallal ellentétes iranyba kell allitani. A hatékonysag
csOkken, ha a fal blokkolja a levegéaramlast.

54.3 3D levegéfuvasi irany hasznalata
1 Nyomja meg a @ ésa (@) gombot.

Eredmeény: G5 6s ¥™ jelenik meg az LCD kielzon. A
szarnyak (vizszintes terel6lapok) és a lamellak (fliggdleges
terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Régzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a &/ és

@) gombot, amint a szarnyak és a lamellak elérik a kivant
poziciét.

Eredmény: A G3 es ™ jeizes eltiinik az LCD Kijelz6rl. A
szarnyak és a lamellak abbahagyjak a mozgast.

5.5 Kényelmes leveg6fuvas izemméd

Ezt a funkciot hiités vagy fiités lzemmaoddban lehet hasznalni. Ez
kellemes levegb6aramlast biztosit, amely NEM éri kozvetlenil az
embereket. A rendszer automatikusan felfelé iranyitja a légaramlas
rogzitett iranyat Hltés Uzemmod kdzben, és lefelé dllitia Fltés
lUzemmod kdzben.

Hiités Gizemmod Flités izemmod

I — I —
| —

ySN

INFORMACIO

Az er6s és a kényelmes levegéfuvas lizemmad egyszerre
NEM HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié
élvez els6bbséget. Ha fliggbleges automatikus legyezést
valasztott, a kényelmes leveg6fuvas  lzemmod
megszakad.

5.5.1 Kényelmes levegéfavas lizemmaod
inditasal/leallitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: A szarny helyzete megvaltozik, @ jelenik meg az
LCD-n és a leveg6aramlas sebessége automatikus allasra lesz

kapcsolva.
Uzemméd Szarny poziciéja...
Hatés/Szaritas Fel
Fatés Le

Megjegyzés: Csak ventilator izemeltetési modok soran Kényelmes
levegéfuvas uzemmod NEM hasznalhato.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.
Eredmény: A szarny visszatér a Kényelmes levegéfuvas tizemmad
el6tti pozicioba; a @ eltlnik az LCD-rdl.

5.6 Erételjes lizemeltetés

Ez az izemmodd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitjia a hitést
vagy fltést barmilyen Uzemmodban. A berendezés a lehetd
legnagyobb teljesitményt adja le.
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5 Miikodés

INFORMACIO

Az Er6s Uzemmodot nem lehet a Gazdasagos és
Kényelmes leveg6fuvas Uzemmadddal egyutt hasznalni. Az
utoljara kivalasztott funkcio élvez els6bbséget.

Az EROS iizemmédban NEM novekszik az egység
teljesitménye, ha az mar eleve maximalis teljesitménnyel
Uzemelt.

5.6.1 Az Erés iizemmod inditasal/leallitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: 4‘3 jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erés
lUzemmdd 20 percig mikodik, ezt kdvetben az lUzemmod
visszatér az el6zéleg beallitott modra.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

Eredmény: A L;)jelzés eltGnik az LCD kijelz6rél.
Megjegyzés: Erés Uzemmdd csak miikodd egységnél valaszthato.
A megnyomaskor vagy ha Uzemmddot valt, az tzemmaod
ledll; a L;:‘ elttinik az LCD kijelz6rél.

5.7 Gazdasagos uzemmaod

Ez az izemmodd egy olyan funkcio, amely hatékony miikodést tesz
lehetéveé azaltal, hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A
funkcié hasznos példaul olyan esetekben, amikor tgyelni kell arra,
hogy a halézati megszakité ne kapcsoljon le, ha a rendszer mas
berendezésekkel egyidejiileg mikodik.

INFORMACIO

= Az Er6s és a Gazdasagos lUzemmod egyszerre NEM
HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié élvez
elsébbséget.

A Gazdasagos uzemmod csokkenti a kultéri egység

teljesitményfelvételét a kompresszor forgasi
sebességének csokkentésével. Ha a
teljesitményfelvétel eleve alacsony, akkor a
GAZDASAGOS izemmodra valtassal a

teljesitményfelvétel nem csdkken tovabb.

5.71 A Gazdasagos uizemméd inditasa/
ledllitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.
Eredmény: -\-vjelzés jelenik meg az LCD-n.
2 Nyomja meg a gombot a ledllitashoz.

Eredmény: A o jelzés eltiinik az LCD kijelz6rl.

5.8 KI-'BEKAPCSOLAS-id6zités
funkcioé

Az id6szabalyz6é funkciéval automatikusan be-/kikapcsolhatd a

klimaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-idézités és

a BEKAPCSOLAS-id6zités funkci6 egymassal kombinalva is
hasznalhaté.

INFORMACIO

Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:

= A megszakité lekapcsolta az egységet.
« Aramkimaradas tortént.

= Ha a vezeték nélkili taviranyitdban elemet cseréltek.

5.8.1 A KIKAPCSOLAS-id6zités iizemmoéd
inditasalleallitasa

Ezt a funkciét akkor hasznélja, ha az egység lzemel, és On

szeretné ledllitani a mikddést egy megadott id6re.

1 Nyomja meg a gombot.

O}
Eredmény: OFF #HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és az
id6ézités lampa kigyullad.

2 Nyomja meg Ujra a OFF

modositasahoz.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 érat
ugrik elbre. Az id6zités 1 és 12 6ra kozott programozhatd
elére.

gombot az id&beallitas

Példa: Ha OFF Z#HR. lehetéséget allitott be az egység lizemelése
kdézben, a mikddés 5 oéra elteltével leall.

3 A beallitas torléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és az id6beallitas eltlinik az LCD kijelzérél,
és az iddézités lampa kialszik.

INFORMACIO

Ejjeli méd

Ha meg van adva KIKAPCSOLAS-IDOZITES, a
klimaberendezés automatikusan kiigazitja a hémérséklet-
beallitast (0,5°C-kal magasabbra hitéskor és 2,0°C-kal
alacsonyabbra fiitéskor), hogy a kényelmes alvas
érdekében megel6ézze a tulzott hiitést vagy ftést.

5.8.2 A BEKAPCSOLAS-idé6zités lizemmod
inditasal/ledllitasa

Ezt a funkciét akkor hasznélja, ha az egység NEM iizemel, és On
szeretné elinditani a mikoédést egy megadott id6 utan.

1 Nyomja meg a gombot.

ONN |
Eredmény: ON #HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és az
id6ézités lampa kigyullad.

2 Nyomja meg Ujra a gombot az idébeallitas
modositasahoz.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 érat
ugrik elére. Az id6zités 1 és 12 éra kozott programozhatd
elére.

[OX ]
Példa: Ha ON & HR. lehet6séget allitott be, és az egység NEM
Uzemel, a mikddés 2 éra elteltével elindul.

3 A beallitas torléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A ON jelzés és az id6bedllitas eltiinik az LCD kijelzérél,
és az iddézités lampa kialszik.

5.8.3 A Kl- és BEKAPCSOLAS-id6zités
kombinalasa

1 Az idéziték beallitasahoz lasd "5.8.1 A KIKAPCSOLAS-idézités
Uzemmod  inditasal/ledllitasa” [ 8] és "58.2 A
BEKAPCSOLAS-id6zités lizemmad inditasa/leallitasa” [» 8].

Eredmény: OFF ¢s ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzén.
Példa:

Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Energiatakarékos és optimalis uzemmaéd

[

OO 9O ]
ON LPHR.OFF #HR.
2 Ha
egység mikodik.

lett beallitva, mikdzben az

Eredmény: A mikddés 1 éran belll leall, majd 7 éra mulva
ajraindul.

O I & C
Ha ON & HR.OFF fHR.
egység NEM miikodik.

lett beallitva, mikdzben az

Eredmény: A miikddés 2 oran belll indul, majd 3 6ra mulva
leall.

5.9 Vezeték nélkuli LAN-kapcsolat

Egyszerlien csatlakoztassa az egységét az otthoni halézatahoz és
toltse le az alkalmazast a termosztat cseréjéhez, a hémérséklet-
Utemezés beallitdsahoz és az energiafogyasztas ellenérzéséhez.

Részletes jellemz&k, bedllitdsi modszerek, Gy.l.K., hibaelharitasi
Otletek az app.daikineurope.com oldalon talalhatok.

[=] =]
[=]x:

Az ugyféel feleléssége biztositani:

= Okostelefon vagy tablagép, az app.daikineurope.com oldalon
el6irt Android vagy iOS tamogatott verzidjaval.

= Internet vonal és kommunikaciés eszkdz, példaul modem,
Utvalaszto, stb.

= Vezeték nélkili LAN hozzaférési pont

= Telepitett ingyenes ONECTA alkalmazas.

5.9.1 Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN
hasznalatahoz
NE hasznalja az alabbiak kozelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy
defibrillatort hasznalé személyek. Ez a termék elektromagneses
interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszk6zok. Pl. automatikus ajtok vagy
tlzjelz6 berendezések. Ez a termék a berendezés hibas
mikodését okozhatja.

= Mikrohullamu siit6. Befolyasolhatja a LAN kommunikaciét.

5.9.2 Az ONECTA alkalmazas telepitése

1 Lépjen a Google Play (Android eszk0zokhoz) vagy az App
Store (iI0OS eszk6zOkhodz) alkalmazasba, és keresse az
"ONECTA" alkalmazast.

2 Az ONECTA alkalmazas telepitéséhez kdvesse a képerny6n
megjelend utasitasokat.

INFORMACIO

Az ONECTA alkalmazas letoltéséhez és mobiltelefonra
vagy tablagépre vald telepitéséhez olvassa le a QR-kddot:
]

6 Energiatakarékos és optimalis
uzemmaéd

INFORMACIO

= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is
aramot vesz fel.

= Ha daramszinet utan visszaall az aramellatas, az
el6zdleg kivalasztott lzemmad folytatodik.

A VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenul a légaramlat utjaban
gyermekek, névények vagy allatok.

MEGJEGYZES

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kuiltéri egység
ala, mert a targyak elazhatnak. Az egységen vagy a
berendezés hiitékdzegcsovein lecsapodott kondenzviz, a
leveg6sz(ir§ vagy a kondenzviz-elvezetés eltdmddése
miatt viz csOpodghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala
tett targyban vagy beszennyezheti azokat.

A FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység
kozelében NE hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilonosen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartas és szerelés

7.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiitékozegrol

A termék fluorozott, tveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkdrbe engedni.

HUtékozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

MEGJEGYZES

A fluortartalma, {iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hltékozeg GWP-értéke x teljes hiitbkdzeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

MEGJEGYZES

A karbantartdst a meghatalmazott Gzembe helyezének
vagy szakképzett szerel6nek KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozé szabalyozasok
révidebb karbantartasi id6szakokat irnak el6.
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7 Karbantartas és szerelés

A FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hit6kdzeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegéjébe hiitékozeg keril, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlzet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flit6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy
szakkeépzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hltékozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyart6 altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékdzeg szagtalan.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodé
gazkészulék vagy elektromos fit6berendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi el6irasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg6sz(ir§ tisztitasa el6tt le
kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkez6 esetben aramiités és sérilés kovetkezhet be.

A FIGYELEM

Az aramutést vagy a tliz megelézése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

A VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

A VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

A FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a |étrara.

Az alabbi szimbdélumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelolés Magyarazat

A szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszlltséget a féaramkor kondenzatorainak vagy az

elektromos alkatrészek kivezetésein.
V

7.2 A beltéri egység és a vezeték
nélkuli taviranyito tisztitasa

A FIGYELEM

Nem megfelelé tisztitészer vagy tisztitasi eljaras
karosithatia a mianyag elemeket, illetve vizszivargas
jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, példaul
motorokrs froccsend tisztitdszer meghibasodast, fiistot
vagy szikrat okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a
fékapcsolot vagy hiuzza ki a tapkabelt. Ellenkezd esetben
aramutés és sérllés kovetkezhet be.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon benzint, higitét, suroléport vagy
folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kdvetkezmény:
elszinez6dés vagy deformaldédas.

= NE hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet vagy levegét.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy
deformalédas.

= NE hasznaljon suroloszereket.

= NE hasznaljon surolokefét.
kovetkezmény: A fellletkezelés levalhat.

Lehetséges

= Végfelhasznalé6 SOHA nem tisztithatja meg az egység
belsd részeit; ezt a munkat szakképzett szerel6nek kell
elvégezni. Forduljon a forgalmazoéhoz.

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges olddszert.

7.3 Az ellils6 panel tisztitasa

4

1 Puha ruhaval tisztitsa meg az elulsé panelt. Ha a foltokat nehéz
eltavolitani, hasznaljon vizet vagy egy semleges oldészert.

7.4 Az eliilsé panel felnyitasa

1 Az eliils6 panelt fogja meg a mindkét oldalon talalhato fileknél,
és nyissa fel.

7.5 A levegébsziirdk tisztitasa

1 Nyomja meg az egyes leveg8szirék kozepén talalhatod filet,
majd huzza lefelé.

2 Huzza ki a leveg8sziroket.

Uzemeltetési kézikdnyv
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7 Karbantartas és szerelés

3 Mossa at vizben a levegbsziréket, vagy tisztitsa meg
porszivoval.

4 Korilbelll 10-15 percig aztassa kézmeleg vizben.

5 Helyezze vissza a szlr6ket az eredeti helylkre. Beszerelés
el6tt ellendrizze, hogy a szlrék teljesen szarazak.

3 Aztassa a sz(ir6t meleg vizben 10 - 15 percig.

4 Mosas utan razza le a vizet a szlr6rél, és arnyékos helyen
hagyja megszaradni. NE kosse le a sz(r6t a viz eltavolitasa
kézben.

7.7 Titan-apatit szagtalanitoé szliré és
eziist részecskesziiré (Ag-ion
szlird) cseréje

INFORMACIO

Legalabb 3 évente cserélje a szirét.

1 A sz(rét vegye ki a szlir6keret filei mogiil, és készitsen el egy
Uj szlrét.

INFORMACIO

Az elhasznalt szlréket a nem égetheté hulladék kézé kell
dobni.

A titan-apatit szagtalanitd szlr6 vagy ezlst részecskeszird
rendeléséhez forduljon a markakereskedéshez.

INFORMACIO

= Ha a port NEM tudja konnyen eltavolitani, akkor
aztassa be semleges kémhatasu  folyékony
tisztitészerrel elkevert langyos vizbe. A leveg6sziiréket
arnyékos helyen hagyja megszaradni.

= Tanacsos a levegbsziiréket 2 hetente megtisztitani.

7.6 Titan-apatit szagtalanitoé szliré és
eziist részecskeszliré (Ag-ion
szlro) tisztitasa

INFORMACIO

Legalabb 6 hénaponkeént tisztitsa meg a szlrét vizzel.

1 Vegye ki az ezlst részecskeszlr6t (Ag-ion szird) és a titan-
apatit szagtalanito sziirét a fulekrdl.

2 Porszivoval tisztitsa meg a szUr6t.

<

Elem Alkatrész azonositéja
Titan szagtalanitd sziré KAF970A46
Ezust részecskesziiré KAF057A41

7.8 Az ellils6 panel lezarasa

1 Tegye be a szir&ket, ahogy voltak.

2 Finoman nyomja meg az eliilsé panelt kétoldalt és kozépen,
amig a helyére nem kattan.

7.9 Hosszabb luizemsziinet el6tt az
alabbiakat vegye figyelembe

A (FANONLY gomb megnyomasaval allitsa az egységet csak
ventilator médra, hogy az egység belseje kiszaradjon.

-

Miutan a mikaodés ledllt, kapcsolja le a megszakitot.

3 Tisztitsa meg a levegbsziirbket, és tegye vissza 6ket az eredeti
helyukre.

4 Vegye ki az elemeket a vezeték nélkuli taviranyitobol.
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8 Hibaelharitas

INFORMACIO

Ajanlott, hogy a karbantartast rendszeresen végezze el a
megfeleld szakember. Ha karbantarté szakemberre van
sziiksége, forduljon a markaképviselethez. A karbantartas
koltségeit a felhasznalonak kell fedeznie.

Bizonyos Uzemi korUlmények kozoétt az egység belseje
néhany szezon alatt elszennyezédhet. Ez
teljesitményromlast okoz.

7.9.1 Téli idészak
Csak RXTP-R esetén:

MEGJEGYZES

Tavolitson el a kiltéri egységrél minden jégcsapot. A
sérulések és az egység karosodasanak megel6zése
érdekében viseljen kesztydt.

_/\

<&

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez6k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.
Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd |tapkapcsolot.
gyakran aktivalodik, vagy a BE/
KIKAPCSOLO NEM miikédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl.

Allitsa le a miikddést.

Az lzemmaod kapcsolé NEM jol
mukodik.

A mUkddésjelzé lampa villog, és
ellenérizheti a hibakddot a vezeték
nélkuli taviranyiton. A hibakod
megjelenitését a felhasznaldi referencia
utmutaté ismerteti.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Ertesitse a beszerel6jét,
és mondja be a hibakodot.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikdodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

INFORMACIO

Tovabbi hibajavitasi otleteket a referencia Utmutatéban:
https://www.daikin.eu talal. A keresés funkcidval Q talalja
meg az On késziilékének tipusat.

Ha a fentiek ellenérzése utdn sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, Iépjen kapcsolatba az GUzembehelyezbvel, irja le neki a
tineteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi
szammal, ha lehetséges) és az Ulzembe helyezés id&pontjat
(lehetbleg a garanciakartyardl olvassa le).

9 Hulladékba helyezés

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitbkdozeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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