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9.1. Karbantartas hosszabb Gzemszinet utan...............ccoociiiiiinns 6 fiistolest tiizet is. ha eliutnak lekt Ikatré Ki
9.2. Karbantartas hosszabb lizemszinet el6tt ... 6 ustolest vagy tuzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.
10. Az alabbi jelenségek nem jelzik a légkondicionalo W Bdvitéssel, j’avitéssal és karbantartassal kapcsolatban forduljon
MEGRIDASOUASAL.........ooooeveeeve e 6 aforgalmazéhoz. o
11, HIDAEINAITAS ....eveeee e 7 A haznag', s;ak;zgru?lengl veqzett . b’owtes, j__awtas vagy
; karbantartas vizszivargast, illetve aramutést vagy tuzet okozhat.
12. Ertékesités utani szerviz és garancia .........ccccceceveeviiiiiiinecnnn. 8 . o s "
121, Ertekesités utani - 8 B Ne dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy
RN EKESIIEeS UlANI SZEIVIZ .....ceiiiiiiiiiicie s . . 1A . P
12.2. A'"karbantartasi periédus" és a "csereperiodus” leréviditése kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.
megfontolandoé az alabbi esetekben ..o 9 B Vigyazzon, hogy a beltéri egység vagy a taviranyité ne kapjon
nedvességet.
. — T . Ez aramitest vagy tlizet okozhat.
A K’oszonjuk, hogy Dalkl.n gyartmanyu Iegk"ond|C|ona’Io’F B Ne hasznaljon gyulékony spray-t, pl. hajlakkot, illetve
valasztott. Olvassa el figyelmesen ezt az Uzemeltetési o . AP
e i . . . kérémlakkot vagy festéket az egység kozelében.
kézikonyvet, miel6tt a klimaberendezést hasznalatba .
. - . . . loiss 2 Tiz keletkezhet.
venné. Leirja az egység rendeltetésszerl hasznalatat, és - o ) o
segit az esetleg felmeriild problémak megoldasaban. B Ne nydlion a levegSkimenet felé, vagy a vizszintes
Elolvasas utan tegye olyan helyre, ahol késébb is terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek.
megtalalja. Becsip&dhetnek az ujjak, vagy eltérhet a berendezés.
B Ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas amperszamuval vagy
Az utmutato eredeti sz6vege angol nyelvd. A tobbi nyelvl valtozat az valamilyen vezetékkel.
Utmutato eredeti szvegének a forditasa. Vezeték/rézdrét hasznalatakor az egység ténkre mehet vagy
tlizet okozhat.
B Ne dugjon targyakat a levegébemenetbe vagy -kimenetbe.
1. Tudnivaldk a biztonség rol A nagy sebességgel forgo ventilatorhoz érd targyak veszélyesek
lehetnek.
Olvassa el figyelmesen az aladbbi tudnivalokat, és eszerint B Ne nyomja meg a taviranyité gombjat kemény, hegyes targgyal.
hasznalja a berendezést. A taviranyité megsériilhet.
FIGYELMEZTETES B Ne h'uzlza vagy csavarja meg a taviranyitdo elektromos
vezetékét.
A nem megfelel6 kezelés sulyos kdvetkezményekkel Ez az egység hibas miikodését okozhatja.
f,rhat dr'mal'alla\ll, sllyos sériléssel vagy a berendezés B Ne keresse a hibat vagy javitsa az egységet sajat maga.
arosodasaval. Ezt bizza egy képesitett szerelére.
B Ha h(t6kozeg-szivargast tapasztal értesitse a szervizt.
MEGJEGYZES Ezek az elSirasok a berendezés helyes hasznalatara Ha véletlenll ez el6fordulna olyan helyen, ahol a rendszer egy
‘&— vonatkoznak. kis helyiségbe van szerelve, akkor figyelni kell, hogy a
Tartsa be ezeket a fontos biztonsagi eléirasokat. htckozeg konce_nt'ra<:|01a ne szokjon tdl "magasra. Ellenkez6
esetben a helyiségben a rossz leveg6 komoly balesetet
Tartsa mindig kéznél ezeket a figyelmeztetéseket, hogy sziikség okozhat.
esetén hozzajuk férhessen.
Ha a berendezést (j felhasznalo fogja kezeli, at kell adni neki ezt a
kézikonyvet.
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A klimaberendezésben haszndlt hiitékbzeg biztonsagos, és
altalaban nem szokott szivargas fellépni. Ha hit6kozeg-
szivargas miatt a szoba levegéjébe hiit6kdzeg kerdl, és az nyilt
langgal vagy fiitészallal érintkezik, akkor artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlizveszélyes flit6késziléket, szellbztesse
ki a helyiséget, és l|épjen kapcsolatba a klimaberendezést
forgalmazé markaképviselettel.

A klimaberendezést addig nem szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hltékézeg szivarog, egy szakképzett
szerel6 meg nem javitotta.

A berendezés vagy tartozékainak nem megfelel6 Uzembe
helyezése vagy csatlakoztatdsa aramutést, rovidzarlatot,
szivargast vagy tuzet okozhat, illetve a berendezés egyéb
karosodasat. Csak Daikin gyartmanyu tartozékokat hasznaljon,
melyeket a berendezéshez terveztek, és a beszerelést bizza
szakemberre.

A klimaberendezés athelyezését és ujbdli izembe helyezését
kérje a forgalmazotol.

A szakszer(tlen izembe helyezés szivargast, aramitést vagy
tuzet okozhat.

Tudnivaldk

Ne hasznalja a légkondicional6t nem rendeltetésszerd célra.

Az allag megovasa érdekében ne haszndlja a berendezést
preciziés miszerek, élelmiszerek, ndévények, allatok vagy
muivészeti alkotasok hitésére.

A sérilések elkeriilése érdekében ne vegye le a kiltéri egység
ventilatorvédéjét.

Az oxigénhiany elkeriilése érdekében gyakran szell6ztesse a
helyiséget, ha abban a klimaberendezés mellett nyilt égeési
berendezést is hasznalnak.

Hosszabb id6kézoénként ellendrizni kell az egység rogzitésének
és szerelvényeinek épségét.

A meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

A klimaberendezés mellé ne tegyen és a kornyékén ne
hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.

Ellenkezd esetben tliz keletkezhet.

Tisztitas el6tt allitsa le a miikddést, és kapcsolja ki a fékapcsolot
vagy huzza ki a tapkabelt.

Ellenkezé esetben aramutés vagy sérulés keletkezhet.

Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.
Ellenkez6 esetben aramdtés lehet a kdvetkezmény.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri egység ala, amit nedvességtél
ovni kell.

Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, ha a kondenzviz-elvezetés
eldugul, vagy ha a sz(ird elszennyez6détt, akkor a lecsapddott
para kicsOpoghet az egységbdl.

Ne tegyen olyan készllékeket a levegd utjaba vagy a beltéri
egység ala, amelyek nyilt tizet okoznak. Az égés nem lesz
tokéletes, vagy a hétél deformalodik az egység.

Ne engedje, hogy a barki felmasszon a kultéri egységre, és ne is
tegyen ra semmilyen targyat.
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az sériilést okozhat.

Ne legyenek kozvetlenil a Ilégaramlat utjaban gyermekek,
ndvények vagy allatok.
Kedvezétlen hatassal
ndvényekre.

lehet gyermekekre, allatokra vagy

Ne mossa a klimaberendezést vizzel!
Ellenkezé esetben aramutés vagy tiz lehet a kévetkezmény.

A berendezést felluigyelet nélkil nem hasznalhatjak csdkkent
fizikai, érzékszervi vagy mentdlis képességli személyek és
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkez6 személyek, kivéve ha egy olyan
személy felugyel rajuk, aki felelni tud a berendezés biztonsagos
hasznalataért.

Nem szabad a klimaberendezést olyan helyen hasznalni, ahol
gyulékony gazok szabadulhatnak fel.

Ha gyulékony gazok halmozédnak fel a klimaberendezés
kérnyezetében, akkor tiiz keletkezhet.

2.

Az aramités és tliz elkerilése érdekében foldzarlatjelz6t kell
beszerelni.

Ellenérizze, hogy a klimaberendezés elektromosan foldelt-e.
Tilos a berendezést gazcsoOvekhez, vizcsévekhez,
villamharitéhoz vagy telefonfldeléshez foldelni, mert igy
aramitést okozhat.

A kondenzviztomlét ugy kell elhelyezni, hogy az elfolyas
akadalytalan legyen. A tokéletlen kondenzviz-elvezetés az
épulet atnedvesedését, a butorok elazasat stb. eredményezheti.

Ne engedje, hogy gyermekek a felmasszanak a kultéri egységre
vagy annak kdézelében jatsszanak.
Ha 6vatlanul a berendezéshez nyulnak, az sériilést okozhat.

Ne tegyen viragvazat vagy hasonld, vizzel telt targyat a
berendezésre.
Ha viz jut a berendezésbe, az aramitést vagy tiizet okozhat.

Ne tegye a taviranyitét kozvetlen napfényre!

Az LCD kijelzd elszinezédhet, és nem lehet leolvasni réla az
adatokat.

Ne tordlje a taviranyitét benzines, higités vagy tisztitészeres
ruhaval!

A kijelzd elszinez6dhet vagy leoldédhat a kulsé réteg. Ha
nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH semleges olddszeres
oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Azutan torolje le egy
masik, szaraz ronggyal.

A taviranyité belsejéhez nem szabad nyuini!

Az elllsé panelt ne vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése
veszélyes, és a készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek
ellenérzését és bedllitasat bizza a markaképviseletre.

Ne huzza vagy csavarja meg a taviranyitd elektromos
vezetékét.

Ez az egység hibas mikodését okozhatja.

Ne Uzemeltesse a klimaberendezést leveg6be kerild rovarirtd
szer hasznalatakor.

Ellenkezé esetben a vegyszerek a berendezésben
felhalmozédhatnak, és ez a vegyszerekre hiperérzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

A hécseréld bordait nem szabad megérinteni!
Ezek a bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

A berendezés felligyelet nélkil nem hasznalhatjak gyermekek
vagy cselekvéképességlkben korlatozott személyek.

Kisebb gyermekekre is felligyelni kell, mert hajlamosak jatszani
a berendezéssel.

Fontos informaciok a hasznalt
hiiték6zeggel kapcsolatban

Ez a késziilék fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz,
melyekre a Kioto6i Jegyz6konyv vonatkozik.

H(tékozeg tipusa: R410A

GWP( értek: 1975

() GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

Eurdpai uniés és helyi jogszabalyok a hitékézeg-szivargas

rendszeres id6kozonkénti ellendrzését tehetik kotelezévé. Tovabbi
informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.
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3. Uzemeltetés el6tti tennivalok

Ez az Uzemeltetési kézikonyv az alabbi, szabvanyos vezérlési
rendszerekhez készilt. Az izemeltetés elétt kérjen a forgalmazétol a
rendszerre vonatkoz6 uzemeltetési kézikdnyvet.

Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérlérendszere van, akkor
kérjen a forgalmazo6tdl a rendszerre vonatkozd Uzemeltetési
kézikonyvet.

Az RXYRQ sorozatu kultéri egységek esetében ha a beltéri egység
SA vagy RA, akkor tovabbi informacidkért lasd a beltéri egység
lizemeltetési kézikdnyvét.

Kultéri egységek (Lasd: 1. abra)

Hiités/fiités valté

taviranyito-

kapcsolo Uzemmoédok

Csak f(it6 RXHQ sorozat >
Hészivattyus RXY(H)Q sorozat digen Qnem

Hészivattyis RXYRQ sorozat digen Qnem

Hészivattyis RXYSQ sorozat Qigen DOnem 3 s6: ¢ [o
Hévisszanyeré sorozat

Hészivattyus REM(H)Q sorozat ~ igen  nem 3¢ se: {A) ¢ [of]
Hészivattyus REYQ sorozat Qigen QOnem % :e: Al (o*]

Alkatrészek neve és funkcioja (Lasd: 1. abra)

Kultéri egység

Beltéri egység

Taviranyitd

Bemend levegd

Kimend levegd

Hiités/fltés valto taviranyitd-kapcsold

N o a b WON =

BS (branch selector; agvalaszto) egység

(1. &bra: valté taviranyité-kapcsoldval ellatott rendszerek)

4. Taviranyitd

Lasd a taviranyité Gzemeltetési kézikdnyvét.

5. Valté kapcsolé: A kapcsoldk neve és
funkciéja (Lasd: 2. abra)

1 VENTILATOR/LEGKONDICIONALO VALASZTOKAPCSOLO
Allitsa a kapcsol6t @ ventilator vagy @ flités/hiités izemmaodba.

2  Hutés/fités valtd kapcsolo

Allitsa a kapcsoldt % hiités vagy :#: fiités lizemmaodba.

6. Miikodési tartomany

Miikoédési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony miikddés érdekében.

RXYRQ8~18P
RXYRQ8~18P RXHQ8~18P
RXYQ5~18P RXYQ5~18P
RXYHQ12 RXYHQ12
REMQ8~16P REMQ8~16P
REMHQ12 REMHQ12
REYQ8~16P REYQ8~16P RXYSQ4~6P
Kiltéri -5~43°C DB | —20~21°C DB | -5~46°C DB | —20~24°C DB("
hémérséklet —20~15,5°C WB -20~15,5°C WB
Beltéri 21~32°C DB | 15~27°CDB |21~32°CDB| 15~27°C DB
hémeérseklet ' 14~25°C WB 14~25°C WB
Beltéri
T T
paratartalom <80% M <80% M

(*) Mdikodési tartomany: —20~—15°C WB. Folyamatos miikddési tartomany:
-15~15,5°C WB.

(1) azért, hogy ne cs6pdgjon lecsapddott para az egységbdl.
Ha a h6mérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor
biztonséagi alrendszerek léphetnek miikddésbe, és a légkondicionalé nem mukodik.

7. Miikodési méd

B A mikodési moéd a telepitett kiltéri egységnek és a taviranyi-
ténak megfelelden valtozhat. Lasd: 3. oldal, "3. Uzemeltetés
elétti tennivalok™.

B Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét
6 oraval az lizemeltetés el6tt.

B Ha a f6 tapkapcsolét Uzem koézben kikapcsoljak, a mikoédés
automatikusan  Gjraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

71. Hiités, flités, ventilator és automatikus lizemmaod
(Lasd 3. abra és 4.1. abra)

B Atvaltds nem hajthatd végre olyan taviranyitéval, amelynek
kijelz6jén lathato (valtas kdzponti vezérlés alatt).

B Ha a kijelzén a (véltéas kozponti vezériés alatt) jelzés
villog, lasd: 5. oldal, "7.4. A f6 taviranyito kijelolése".

B Az automatikus mikddési méd csak az REM(H)Q + REYQ
sorozatnal valaszthatoé.

B Az RXHQ sorozatnal ventilator és fiités lzemmdd valaszthato.

B A ventilator a fltés mikodés leallasa utan még kortlbelll egy
percig mikodhet.

B A levegbfuvas sebessége is megvaltozhat a helyiség
hémérsékletének fliggvényében, sét a ventilator azonnal le is
allhat. Ez nem jelent hibas miikddést.

RXHQ + RXY(R)Q + RXYHQ + REMQ + REMHQ + REYQ + RXYSQ
VRVIII és VRVIII-S rendszer( klimaberendezés
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Hutés/fltés valto taviranyitd-kapcsolo nélkili rendszerek
(Lasd: 3. abra)

1 Nyomja meg t6bbszér az Uzemmoddvalasztas gombot, és
valassza ki a kivant izemmodot az alabbiakbdl.
* Hiités mod
- Fités mod
@ Automatikus méd
'2‘ Ventilator mod

MEGJEGYZES Automatikus miikédési mod (csak az REM(H)Q +
&~  REYQsorozatnal)

Az automatikus lUzemmodban a h(tés/flités valtas
automatikus.

2 Nyomja meg a ki/be gombot.
A mikodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe Iép.

Htés/f(ités valto taviranyité-kapcsoloval ellatott rendszerek

1 Valassza ki a kivant Gzemmaddot a hiités/flités valté taviranyito-
kapcsoloval az alabbiak szerint:

% ®
# ®

2] Ventilator mod (4.3. abra)

Hiités mod (4.1. abra)

Fiités mod (4.2. abra)

2  Nyomja meg a ki/be gombot.
A miikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer m(ikddésbe Iép.

Bedllitas
A hémérséklet, a ventilatorsebesség és a levegbfuvas-irany

beprogramozasaval kapcsolatos tudnivalokat a taviranyito
Uzemeltetési kézikényvében talalja.

A rendszer ledllitasa

3 Nyomja meg a ki/lbe gombot még egyszer.
A miikodésjelzd lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES A késziilék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
fl-— aramot; varjon legalabb 5 percet.

A flités méd magyarazata

Fltés Uzemmoddban altalaban tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités izemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a
flit6kapacitas csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités mod (csak hészivattyus és hévisszanyeré

tipusok)

B Fités kdzben a kiltéri egység hécseréléjén nagyobb mértéki a
jegesedés. llyenkor csokken a fiités hatasfoka, ezért a rendszer
jégmentesitési mdédba kapcsol.

B A beltéri egység ventilatora leall, és a taviranyitéon a kijelzés:

&/ D).

B 10 percen belil a rendszer a jégmentesitd6 mikodésbdl

visszatér f(ités modba.

Meleginditas (csak hészivattyus és hévisszanyerd6 tipusok)
B A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan ledllitia azért,
hogy a fltési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg

levegét. A taviranyito kijelzéjén a [8/® Q] jelzés lathatd.
Némi id6ébe telhet, hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent
hibas miikodést.

MEGJEGYZES M Ha a kils6 hémérséklet visszaesik, a
‘é— fit6kapacitas csokken. llyenkor a berendezés
mellett egy masik fit6késziléket is Gzembe kell
allitani.  (Nyilt langgal mikddé  készilék
hasznalatakor gyakran kell szelléztetni a
helyiséget.)
Ne tegyen olyan készilékeket a levegé utjaba
vagy a berendezés ala, amelyek nyilt tlzet
okoznak.

B Hosszabb lGzemsziinet utan, a berendezés els6
bekapcsolasakor idébe telik a helyiség
felmelegitése, mivel a berendezés meleg levegé
keringetésével f(iti fel a helyiséget.

B Ha a meleg leveg6 felszall a mennyezet ala, és a
padlé folott hideg van, akkor ajanlatos egy
levegbkeringetd rendszer hasznalata (beltéri
ventiladtor a levegdé keringetésére). Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotél kérjen informaciét.

7.2. Programozott szaritas mod

B Aprogram célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehet6
legkisebb hémérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

B Egy mikroszamitogép automatikusan meghatarozza a hémeér-
séklet és a ventilatorsebesség értékét (a taviranyitéval nem
lehet beallitani).

B A rendszer nem kapcsol ebbe az lUzemmoédba, ha a szoba
hémérséklete alacsony (<20°C).

Hutés/flités valto taviranyité-kapcsold nélkili rendszerek
(Lasd: 5. abra)

1 Nyomja meg tdbbszér az Uzemmddvalasztas gombot, és
vélassza ki a [+*] modot (programozott szaritas maod).

2 Nyomja meg a ki/be gombot.
A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer miikddésbe lép.

3 Nyomja meg a leveg6favas iranyanak beallitbgombjat. (Csak a
két levegbutas, sok levegdutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kiviteInél.) Részleteket lasd: 5. oldal, "7.3. A levegéfuvas
irdnyanak bedllitasa".

Uzemeltetési kézikdnyv
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A rendszer ledllitasa

4 Nyomja meg a ki/lbe gombot még egyszer.
A miikddésjelzd lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES A késziilék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
‘-L— aramot; varjon legalabb 5 percet.

Htés/fltés valto taviranyitd-kapcsoloval ellatott rendszerek
(Lasd: 6. abra)

1 Valassza ki a hiités médot a h(tés/flités valtdé taviranyito-
kapcsoloval.

2 Nyomja meg tobbszér az Uzemmodvalasztas gombot, és
valassza ki a [«*] médot (programozott szaritas mod).

3 Nyomja meg a ki/be gombot.
A miikddésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer miikddésbe lép.
4 Nyomja meg a leveg6fuvas iranyanak beallitogombjat. (Csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél.) Részleteket lasd: 5. oldal, "7.3. A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa".

A rendszer ledllitasa

5 Nyomja meg a ki/be gombot még egyszer.
A miikddésjelzd lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES A késziillék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
W~  aramot; varjon legalabb 5 percet.

7.3. A levegoéfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a taviranyité Gzemeltetési kézikdnyvét.

A levegbterel6é szarny mozgasa (Lasd: 8. abra)

Két levegdutas + sok levegdbutas egységek
Sarokba telepithet6 egységek

Mennyezeti egységek

OO0 w >

Falra szerelhet6 egységek

Az alabbi kortilmények kozott a mikroszamitogép vezérli a leveg6-
favas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétél.

* Ha a szoba hémérséklete kisebb, mint a
beallitott hémérséklet

« Bekapcsolas utan

« Ha a szobaban a hémérséklet magasabb,
mint a beallitott hémérséklet

« Jégmentesités modban

+ Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal miikédik

* Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités médban a berendezést folyamatosan lefelé
iranyitott levegéfuvassal lizemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a levegéfuvas vezérlését, és
a taviranyiton a jelzés is ennek megfeleléen valtozik.

A leveg6fuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:

B Alevegéterel6 szarny automatikusan beallitja magat.
B Alevegéfuvas iranyat a felhasznalo rogzitheti.

B Automatikus \‘/J és rogzitett allas /

MEGJEGYZES M A terelélap mozgashatara véltoztathats. Ezzel
‘-é— kapcsolatban a forgalmazétél kérjen informaciot.
(Csak a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-,

mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél.)

B Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre " _..BE"
allitani. Ellenkez6 esetben para vagy por rakédhat

a mennyezetre.

7.4. A f6 taviranyito kijelolése

Ha a rendszer a 9. abra (RXY(H)Q + RXYRQ + RXHQ + RXYSQ —a

kiltéri egység tobb beltéri egységhez van csatlakoztatva) és a

10. dbra (REM(H)Q + REY(H)Q —egy BS egység van tobb beltéri

egységhez csatlakoztatva) szerint van telepitve, akkor az egyik

taviranyitot ki kell jelolni f6 taviranyitonak.

B Csak a f6 taviranyitoval lehet Gzemmddot valtani (flités és
hités, a REM(H)Q + REY(H)Q egységek esetében automatikus
izemmod is).

B A segéd taviranyitok kijelzéjéen jelenik meg (valtas
kozponti vezérlés alatt), és a segéd taviranyiték automatikusan
kovetik a f6 taviranyitd altal megadott Glzemmodot.

A segéd taviranyitokkal azonban lehetéség van programozott
szaritas maédra valtani olyankor, amikor a rendszer a 6 taviranyitéval
beallitott hiités médban van.

A f6 taviranyito kijelélésének modja

1 Tartsa lenyomva a f6 taviranyiton az izemmaodvalasztas gombot
4 masodpercig.
Az ugyanahhoz a kiiltéri vagy AV egységhez csatlakoztatott

segéd taviranyitékon a jelzés (valtas kozponti vezérlés
alatt) villogni kezd.

2 Nyomja meg az izemmddvalasztas gombot azon a taviranyitén,
amelyet f6 taviranyitoként szeretne kijeldlni. Ezzel a kijeldlés
kész. A taviranyité lesz a f6 taviranyito, és a kijelzérél a
jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt) eltlnik.

A tobbi taviranyito kijelzéjén megjelenik a jelzés (valtas
kézponti vezérlés alatt).

7.5. Biztonsagi el6irasok csoportos vagy két
taviranyités vezérlésii rendszerekhez

A rendszer lehet6séget ad az egyedi vezérlés mellett (egy taviranyitd
egy beltéri egységet vezérel) két masik vezérl6 rendszer
alkalmazasara. Ellenérizze az alabbiakat, ha az egység vezérlése a
lentiek szerinti.

B Csoportos vezérlésl rendszer
Egy taviranyité max. 16 beltéri egységet vezérel. Minden beltéri
egység beallitasa megegyez6.

B Két taviranyités vezérlésl rendszer
Keét taviranyit6 vezérel egy beltéri egységet (csoportos
vezérlésnél a beltéri egységek egy csoportjat). A taviranyitok
kilon-kilon vezérlik az egységet.

MEGJEGYZES Keresse meg a forgalmazoét, ha csoportos vagy két
‘-L— taviranyitdos vezérlésre szeretne atallni, illetve azok
beadllitasaval kapcsolatban.

RXHQ + RXY(R)Q + RXYHQ + REMQ + REMHQ + REYQ + RXYSQ
VRVIII és VRVIII-S rendszer( klimaberendezés
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8.

Energiatakarékos és optimalis
izemmod

Tartsa be az alabbi eldirasokat a rendszer helyes mikddése
érdekében.

9.

Allitsa be helyesen a leveg6kimenetet, és probalja elkeriilni,
hogy a Iégaram a szobaban tartézkoddkat kozvetlentl érje.

A hémérséklet beallitasa legyen -kellemes. A tulzott flités vagy
hités kerllendé.

Flggonyodkkel vagy redénnyel meg kell akadalyozni, hogy hiités
kozben kdzvetlen napsugarzas érje a szobat.

Gyakran szell6ztessen.

Hosszabb hasznalat utan kilondsen fontos a szell6ztetés.

Az ablakok és az ajték legyenek becsukva. Ha az ajték és
ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegdje eltavozik,
gyengitve a h(té- vagy flt6hatast.

Ne hlitse vagy fiitse tul a szobat. Ha a hémérsékletet
meértékletesen allitja be, azzal energiat takarithat meg.

Ajanlott hémérséklet-beallitas
26~28°C
20~24°C

Htéskor

Ftéskor

Ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete
elé. Ez a hatasfokot csokkenti, vagy a mikdodés leallasat
okozhatja.

Ha a légkondicionalét hosszabb ideig nem hasznalja, akkor
kapcsolja ki a készllék tapkapcsoldjat. Ha a kapcsolé be van
kapcsolva, akkor a berendezés aramot vesz fel. Ujrainditaskor a
zavartalan Gzemelés érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolot
6 Odraval az Uzemeltetés el6tt. (Lasd a beltéri egység
kézikbnyvében a "Karbantartas" fejezetet.)

Ha a kijelz6n a ;C’D jel (levegbsziird tisztitasa esedékes)
jelenik meg, hivjon egy képesitett szerel6t, hogy tisztitsa meg a
szlir6ket. (Lasd a  beltéri egység kézikdnyvében a
"Karbantartas" fejezetet.)

A beltéri egység és a taviranyitd legalabb 1 méterre legyen a
televiziotol, radiotdl és hasonlé készilekektél.

Ellenkezé esetben vételi zavarokat vagy torz képet okozhat.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri egység ala, amit nedvessegtol
6vni kell.

Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés
eldugul, akkor a lecsapddott para kicsdpoghet az egységbdl.

Karbantartas

A

Vigyazzon a ventilatorral!

Forgé ventilator mellett veszélyes a berendezés
vizsgalata. Feltétlenil kapcsolja ki a f6kapcsolét, és vegye
ki a biztositékokat a kultéri egységben talalhato
vezérléaramkorbdl.

9.2,

Karbantartas hosszabb lizemsziinet el6tt (pl.
szezon végén)

Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbeliil fél napon at
ventilator modban, hogy az egységek belseje kiszaradjon. A
ventilator maéddal kapcsolatos részleteket lasd: 3. oldal,
"7.1. Hités, futés, ventilator és automatikus tizemmaod".

Kapcsolja ki a berendezést. Eltlinnek a jelzések a taviranyitorol.

Tisztitsa meg a beltéri egység levegbsziréit és hazat. A
muvelettel kapcsolatos részleteket megtaldlia a beltéri
egységhez mellékelt Uzemeltetési kézikdnyvben, és Ugyeljen
arra, hogy a megtisztitott levegdsziréket ugyanabban a
helyzetben szerelje vissza.

10. Az alabbi jelenségek nem jelzik a

légkondicionalé meghibasodasat

Tiinet 1: A rendszer nem mukoédik

A rendszer nem indul el azonnal a taviranyité BE/KI gombjanak
megnyomasa utan.

Ha a mikodésjelz6 lampa vilagit, a rendszer rendesen mikodik.
A kompresszormotor tulterhelésének megel6zése érdekében a
légkondicionalé 5 percet var a bekapcsolas utan, ha kikapcsolas
utan azonnal bekapcsoljak. Ugyanilyen késleltetés tapasztalhato
az inditasnal, ha az lzemmaddvalasztas gombot hasznaltak.

Ha a taviranyiton a "koézponti vezérlés" jelzés lathatd, és
megnyomjak az uUzemmaddvalasztdas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog.

igy jelzi, hogy a berendezést éppen a kdzponti egység vezérli.
A villogas mutatja, hogy a taviranyitét most nem lehet hasznaini.

A rendszer nem indul el azonnal aram ala helyezés utan.
Kb. egy percbe telik, amig a mikroszamitogép Ulzemkésszé
valik.

Tiinet 2: A hiités/flités nem valthato

Ha a kijelz6n a " " (valtas kdzponti vezérlés alatt) jelzés
lathatd, akkor a taviranyité segéd maédra van allitva.

Ha a h(tés/flités valté taviranyité-kapcsolé megtalalhato, és a
kijelzon a "[(EA )" jel lathato (valtas kdzponti vezérlés alatt).
Ez azért van igy, mert a hités/flités valtast a hatés/flités valtd
taviranyito-kapcsoloval lehet szabalyozni. A forgalmazétol
kérdezze meg, hogy a taviranyitén hol talalhaté a kapcsolo.

Tiinet 3: Ventilator lizemmod lehetséges, de a hiités és a fiités nem
miikodik

Bekapcsolas utan kdzvetlendl.
A mikroszamitégép felkészil a miikédésre. Varjon 10 percet.

Tiinet 4: A ventilatorsebesség nem a beallitasnak megfelelé

A ventilatorsebesség nem valtozik, hidba nyomja meg a
ventilatorsebesség beallitbgombijat.

Ha a szobah6mérséklet flités lizemmodban eléri a beallitott
hémérsékletet, a klltéri egység kikapcsol, és a beltéri egység
ventilatorsebessége lecsdkken.

Ez azért van igy, hogy a hideg leveg6 ne érje kozvetlendl a

9.1. Karbantartas hosszabb lizemsziinet utan (pl. " ; ,
i helyiségben tartézkodokat.
szezon kezdeteén) A ventilatorsebesség gombbal nem allithaté egészen addig,
B Ellendrizze, hogy szabad-e az aramlas a beltéri és a kiiltéri ameddig valamelyik beltéri egység még fités izemmaodban van.
egység levegbbemeneténél és -kimeneténél.
W Tisztitsa meg a beltéri egység levegdszirdit és hazat. A Tiinet 5: A levegéfuvas iranya nem a beallitasnak megfelelé
mivelettel kapcsolatos részleteket megtaldlia a beltéri B A leveg6fuvas iranya nem egyezik meg a taviranyiton kijelzett
egységhez mellékelt lizemeltetési kézikdnyvben, és Ugyeljen irannyal. A legyezé levegdfuvas nem muikédik.
arra, hogy a megtisztitott levegdsziirdket ugyanabban a Ennek az az oka, hogy az egység vezérlését atvette a
helyzetben szerelje vissza. mikroszamitogep.
B A zokkendmentes miikodés érdekében a tapkapcsolét 6 oraval
a tervezett mikodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolas utan
azonnal megjelennek a jelzések a taviranyiton.
Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN RXHQ + RXY(R)Q + RXYHQ + REMQ + REMHQ + REYQ + RXYSQ
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Tinet 6: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog

Tiinet 6.1: Beltéri egység

B Ha a paratartalom magas hités kdzben
Ha egy beltéri egység belseje nagymértékben szennyezett,
akkor a h6mérséklet eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik.
llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A
forgalmazétol kérjen informaciot a tisztitassal kapcsolatban. Ezt
csak egy szakember tudja elvégezni.

B Kozvetlenll a hiités ledllasakor, és ha a helyiség hémérséklete
és paratartalma alacsony
llyenkor a meleg hiitékozeggaz visszaaramlik a beltéri
egységbe, és gbz keletkezik.

Tinet 6.2: Beltéri egység, kiiltéri egység

B Ha arendszer flités modra kapcsol jégmentesités mod utan
A jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és
tavozik.

Tinet 7: A taviranyiton az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a

berendezés leall, de néhany perc mulva ajraindul

B Ennek az oka az, hogy a tavvezérlés egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit.
Ez megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok
leallnak.
A zaj megszlinésével a mikddés magatdl helyreall.

Tinet 8: A klimaberendezések hangja

Tiinet 8.1: Beltéri egység

B ZUmmogdé hang hallhat6é kdzvetlenll aram ala helyezés utan.
A beltéri egységben az elektronikus szabalyozészelep mikddni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belul lehalkul.

B Folyamatos mély surran6 hang hallhatd, ha a rendszer hités
madban van, vagy leallaskor.
A zajt a kondenzvizszivattyu kelti (kiilon rendelhetd tartozék).

B Nyikorgdé hang hallhat6, ha a rendszer lizemel, vagy a leallasa
utan.
A hémérseékletvaltozassal taguld vagy 6sszehuz6dé mianyag
alkatrészek okozzak a hangot.

B Mély hoérgé vagy korgd hang hallhatdé a beltéri egység
leallasakor.
A zajt a tobbi beltéri egység mikddése kelti. Azért, hogy ne
maradjon olaj vagy hiitékozeg a rendszerben, egy kevés
hitékézeg aramlasban marad.

Tinet 8.2: Beltéri egység, kiiltéri egység

B Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hités vagy
jégmentesités médban van.
Ez a h(it6k6zeggaz hangja, ahogy a beltéri és a kultéri egység-
ben aramlik.

B Sustorgd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kézvetlenil a mikodés vagy a jégmentesités leallasa utan.
Ez a zaj a hitékozeg aramlasanak valtozasakor vagy
megallasakor keletkezik.

Tiinet 8.3: Kiiltéri egység
B Aberendezés altal keltett hang magassaga megvaltozik.
A jelenséget a frekvencia valtozasa okozza.

Tiinet 9: A berendezésbdl por szall ki

B Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb lizemsziinet utan
bekapcsoljak.
llyenkor az egységbe bekerlilt por tavozik.

Tinet 10: Az egység kellemetlen szagot araszt

B Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb.
szagat, azutan kibocsatja.

Tinet 11: A kiiltéri egység ventilatora nem muikodik

B Arendszer egyébként mikodik.
A ventildtor sebessége a rendszer optimdlis mikodése
érdekében van vezérelve.

wiZHZTln

Tiinet 12: A kijelzén ez lathato: " =y

B Ez kozvetlenll a f6 tapkapcsold bekapcsolasa utan fordul el6,
és azt jelzi, hogy a taviranyitd Gzemkész. Az allapot kb. egy
percig tart.

Tinet 13: A kiiltéri egység kompresszora egy rovidebb fiitési ciklus utan
nem all le

B Ennek az a célja, hogy megel6zze, hogy olaj vagy hiit6kdzeg
maradjon a kompresszorban. Az egység 5-10 percen belul leall.

Tinet 14: A kiltéri egység belseje meleg, még akkor is, ha az egység
leallt

B Ez azért van, mert a forgattydhazfiités melegen tartja a
kompresszort, hogy siman induljon.

Tinet 15: Meleg levegé érezhetd, ha a beltéri egység leall

B Egy rendszerhez tdbb kildnbdzd beltéri egység tartozik. Ha a
tobbi egység még mikadik, valamennyi hiitékézeg még atfolyik
az egységen.

11. Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkezdk szerint, és
értesitse a szervizt.

ﬁ FIGYELMEZTETES

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen koérulmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat.

Forduljon a forgalmazéhoz.

Arendszert egy képesitett szerelének kell megjavitania.

B Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, kioldd, vagy
foldzarlatkioldd gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsolé nem
mikodik rendesen.

Teend&: Kapcsolja ki a tapkapcsolot.

B Ha viz szivarog az egységbdl.
Teendd: Allitsa le a miikddést.

B Az izemmdd kapcsold nem jol mikodik.
Teendd: Kapcsolja ki a berendezést.

B Ha a kijelzén a €& TEST jelzés, az egység szama és a
mikodésjelz6 lampa villog, és megjelenik egy hibakdd. (Lasd:
7. abra)

"Felllvizsgalat" jelzés

A hibas m(ikodés( beltéri egység szama

Miikodésjelzd lampa

Hibakod

AW N -

Teendd: Ertesitse a szervizt, és mondja be a hibakédot.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer nem muikddik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgdlja meg a rendszert.

1 Ha arendszer egyaltalan nem mukodik.

B Ellendrizze, hogy nincs-e aramkimaradas.
Varja meg, hogy Ujra legyen aram. Ha miikddés kozben Iép fel
aramszilinet, akkor a rendszer az aramellatas helyreéllasa utan
automatikusan ujraindul.

B Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy a kioldé nem
kapcsolt-e le. Cserélien biztositékot, vagy billentse vissza a
kioldot.
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2 Ha a rendszer ventilator médban miikodik, de amint fiités
vagy hiités modba valt, a rendszer leall.

B Ellendrizze, hogy a kiiltéri vagy beltéri egység levegébemenetét
vagy -kimenetét nem zarja-e le akadaly. Tavolitsa el az
akadalyt, hogy a szell6zés j6 legyen.

B Ellendrizze, hogy a taviranyiton nem jelent-e meg a " .-g?j" jel
(leveg8szird tisztithsa esedékes). (Lasd a beltéri egység
kézikdnyvében a "Karbantartas" fejezetet.)

3 Ha a rendszer miikodik, de a hiités vagy fiités nem
kielégitd.

B Ellendrizze, hogy a kiiltéri vagy beltéri egység levegébemenetét
vagy -kimenetét nem zarja-e le akadaly.

B Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés j6 legyen.

B Ellendrizze, hogy nem t6mdédott-e el a levegdszird. (Lasd a
beltéri egység kézikdnyvében a "Karbantartas" fejezetet.)

B Ellenérizze a hdmérséklet beallitasat.
B Ellenérizze a ventilatorsebesség beallitast a taviranyiton.

B Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtok vagy ablakok. Csukja
be az ajtokat vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti levegé.

B Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a szobaban
hiités kézben.

B Ellendrizze, hogy nincs-e a szobaban nagy hétermelés.

B Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a szobaba.
Hasznaljon figgdnyt vagy redényoket.

B Ellendrizze, hogy a leveg6fuvas szoge megfelelé-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6ner6bdl megoldani a
problémat, lépjen kapcsolatba a forgalmazoval, irja le neki a
tineteket, és mondja be a klimaberendezés teljes modellnevét (a
gyartasi szammal, ha lehetséges) és az lizembe helyezés idépontjat
(lehetbleg a garanciakartyarol olvassa le).

12. Ertékesités utani szerviz és garancia

A garancia id6tartama

B A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Uzembe
helyezéskor a forgalmazé tolt ki. A kitoltott kartyat az tgyfélnek
ellenérizni kell, és gondosan megérizni.

B Ha a garanciaid6 alatt valik szikségessé a klimaberendezés
javitasa, akkor forduljon a forgalmazéhoz és mutassa be a
garanciakartyat.

12.1. Ertékesités utani szerviz

B Karbantartasra és fellilvizsgalatra vonatkoz6 el6irasok
Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben ohatatlanul
felgyllemlik a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés
teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehetd legjobb szinvonalu
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy szokasos
karbantartasi miveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartasi
és fellilvizsgalati szerzédést.
Forgalmazéi halézatunk gyorsan rendelhet a raktarrél a fontos
alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy a klimaberendezés a
lehet6 legkevesebb Uzemszinettel mikddjon.
Tovabbi informaciéért forduljon a forgalmazéhoz.

B Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
+ aklimaberendezés teljes modelineve
* agyartasi szam (leolvashato a berendezés adattablajarol)
+ az lUzembe helyezés datuma
* alzemzavar tlinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELMEZTETES

B Ne probalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felujitani,
mert a szakszeriitlen szétszerelés vagy Uzembe
helyezés aramitést vagy tlizet okozhat.

Forduljon a forgalmazéhoz.

B Htékdzeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-

e veéletlendl nyilt lang a koézelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és
nem tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb.
Az Gjbdli Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellenériznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

B Ajanlott felllvizsgalati és karbantartasi periodus

Az itt megjelolt karbantartdsi és csereperiddus nem az adott
alkatrész garancialis id6tartamat jelenti.

1 tablazat: "Felllvizsgalati periédus" és "Karbantartasi periédus”
jegyzék

Feliilvizsgalati

Karbantartasi periodus

Alkatrész (csere és/vagy javitas)

periédus

Elektromos motor 20000 6ra
PCB panel 25000 6ra
Hécserél6 5év
Szenzor (termisztor stb.) i 5év
Taviranyit6 és kapcsolok Tev 25000 6ra
Kondenzviztekné 8 év
Szabalyozoészelep 20000 6ra
Elektromagneses szelep 20000 6ra

A(z) 1 tablazat a kdvetkezd hasznalati kérilményeket feltételezi:

1. Szokasos haszndlat, a berendezés gyakori elinditasa és
leallitasa nélkil. Egyes modellek esetében ajanlatos maximum
6 alkalommal elinditani és leallitani a készuléket éranként.

2. A berendezés feltételezett lizemideje 10 éra/nap és 2500 ora/
év.

MEGJEGYZES 1. A(z) 1 tablazat a 6 alkatrészeket tartalmazza.
ﬂ— Lasd a karbantartasi és fellilvizsgalati szerzédést
a részletekert.

2. A(z) 1tablazat az ajanlott karbantartasi periédust

tartalmazza. Azonban annak érdekében, hogy a
klimaberendezés a lehetd legkevesebb
Uzemszunettel  m(kodjon, szikség lehet
korabban is karbantartasra.
Az ajanlott periédusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és  felllvizsgalati  koltségek
finanszirozasanak a megtervezésében is. A
karbantartasi és felllvizsgalati szerzédésben
szerepelhet révidebb fellilvizsgalati és
karbantartasi periédus, mint az itt megadott.

Uzemeltetési kézikdnyv

DAIKIN

RXHQ + RXY(R)Q + RXYHQ + REMQ + REMHQ + REYQ + RXYSQ
VRVIII és VRVIII-S rendszer( klimaberendezés
4PW67777-1 —01.2011



12.2. A "karbantartasi periodus" és a "csereperiéodus”
leroviditése megfontolando6 az alabbi esetekben

B Ha a berendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:

1. a szokasosnal nagyobb a hémérséklet és a paratartalom
ingadozasa

2. nagy az aramingadozas (feszliltség, frekvencia, hullamalak-
torzitas stb.)
(A berendezés csak a megengedett &ramingadozasi
tartomanyban hasznalhato.)

3. nagy arazkodas és a vibracio
por, so, olajos permet vagy artalmas gazok (példaul kénessav
vagy kén-hidrogének) lehetnek a levegében

5. a késziléket gyakran inditjiak el és allitjak le, illetve nagyon
sokaig Uzemeltetik megallas nélkil (24 o6ran at klimatizalt
helyek).

B Afogyodalkatrészek ajanlott csereperiodusa

2 tablazat: "Csereperiodus” jegyzék

Fellilvizsgalati Karbantartasi periédus
Alkatrész periodus (csere és/vagy javitas)
Leveg8sziird 5év
Nagy hatasfoku sz(iré 16y
(kilon rendelhetd) 16v
Biztositék 10 év
Forgattyuhazfiités 8 év

MEGJEGYZES 1. A(z) 2 tablazat a f6 alkatrészeket tartaimazza.
[ la Lasd a karbantartasi és felllvizsgélati szerz6dést
a részletekért.

2. A(z) 2téblazat az ajanlott csereperiddust
tartalmazza. Azonban annak érdekében, hogy a
klimaberendezés a lehet6 legkevesebb
Uzemszinettel  mkodjon,  szikség lehet
korabban is karbantartasra.

Az ajanlott periodusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és  felllvizsgalati  koltségek
finanszirozasanak a megtervezésében is.

Ezzel kapcsolatban a forgalmazétol kérjen informaciét.

MEGJEGYZES A garancia nem feltétlenlil vonatkozik olyan karokra,
‘-L— amelyek abbdl adodnak, hogy nem a forgalmazo
bontotta meg a berendezést tisztitas céljabol.

B Aberendezés athelyezése vagy feleslegessé valasa esetén

B Ha a rendszert at kell helyezni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

B Aberendezésben fluorozott szénhidrogén talalhato.
Ha a berendezésre mar nincs szukség, forduljon a
forgalmazéhoz. Torvény irja eld, hogy a hiitékozeget hogyan
kell begydijteni, szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott
szénhidrogén tartalmua Uzemen kival helyezett
berendezésekre vonatkozéan).
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