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Agradecemos-lhe por ter comprado esta unidade.

As instrucles originais estdo escritas em inglés. Todas as outras
linguas sdo traducdes da redaccao original.

LEIA ESTAS INSTRUCOES ATENTAMENTE ANTES DE
UTILIZAR A UNIDADE. ESTAS EXPLICAR-LHE-AO
COMO USAR ADEQUADAMENTE A UNIDADE.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL ACESSIVEL
PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (incluindo
criancas) com limitacbes das capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais, ou com falta de experiéncia ou de conhecimentos, salvo se
sob supervisdo ou formacao adequadas relativamente a utilizacdo
do aparelho, facultadas por alguém responsavel pela seguranca
dessas pessoas.

As criancas devem ser supervisionadas, para que nao haja
possibilidade de brincarem com o aparelho.

tensao eléctrica.

B Antes de utilizar a unidade, certifique-se de que
ainstalacao foi efectuada correctamente, por um
instalador.

Se tiver ddvidas quanto ao funcionamento, contacte
0 seu instalador para obter conselhos e informagdes.

1. DEFINICOES

1.1. Significado de avisos e simbolos

Os avisos neste manual sao classificados de acordo com a sua
gravidade e probabilidade de ocorréncia.
PERIGO

Indica uma situagdo de risco iminente que, se nao
corrigida, resultard em morte ou lesdes graves.

ATENCAO

Indica uma situacdo de risco potencial que, se nao
corrigida, pode resultar em morte ou lesdes graves.

CUIDADO

Indica uma situagcao de risco potencial que, se nao
corrigida, pode resultar em lesdes sem gravidade. Pode
também ser utilizado como alerta para praticas inseguras.

AVISO

Indica situacdes que podem resultar em acidentes dos
quais resultem, exclusivamente, danos ao equipamento ou
a outros bens fisicos.

INFORMACOES

Este simbolo identifica dicas Uteis ou informacdes
adicionais.

> B B

B @

Alguns tipos de perigos sdo representados por simbolos especiais:

c Corrente eléctrica.
Af Perigo de incéndio e queimaduras.

1.2. Significado de termos utilizados

Manual de instalacao:

Manual de instrugdes especificado para um determinado produto ou
aplicagdo, explicagdo de como instalar, configurar e efectuar
a manutencao.

Manual de operacoes:

Manual de instrugdes especificado para um determinado produto ou
aplicacao, explicacdo de como o operar.

Instrucoes de manutencao:

Manual de instrucdes especificado para um determinado produto ou
aplicagao que explica (se relevante) como instalar, configurar, operar
e/ou efectuar a manutengao do produto ou aplicacao.

Representante:

Distribuidor de vendas de produtos contidos neste manual.
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4. ARRANGUE RAPIDO DA UNIDADE

Nesta seccdo explica-se passo-a-passo o procedimento para fazer
arrancar o aquecimento ambiente e das dguas domésticas.

Na seccdao '5.Funcionamento da unidade" na pagina4 sdo
prestadas informacdes mais pormenorizadas sobre como utilizar
a unidade.

O arranque rapido proporciona ao utilizador a possibilidade de iniciar
o sistema antes de ter concluido a leitura do manual.

Funcionamento do aquecimento de dguas domésticas

Aquecimento de aguas domésticas (s6 se o tanque de agua quente

doméstica opcional estiver instalado)

Armazenamento automatico (aquecimento diario da agua, uma vez a noite
e/ou durante o dia)

Active os ajustes no local
[1-00] e/ou [1-02]. Depois Sera disponibilizada dgua quente aquando
carregue no botdo &®. da préxima acgao temporizada.

Consulte a "Armazenamento | Quando se inicia 0 aquecimento da agua,
automatico" na pagina 8. o icone <M estara intermitente (intervalos
de 1 segundo).

Surge o icone ®.

Funcionamento para aquecimento ambiente

Carregue no botao ®(a’]

ou ®(¥)
[ 1
I I
v v
Visor: 88.8fica e "
intermitente Visor: "NOT AVAILABLE
1 !

A funcionalidade de
terméstato de ambiente
do controlo remoto ndo

esta instalada

Especifique a temperatura
desejada para a divisao
(por ex., 22°C)

I
v v

Carregue no botdo ®®(a]
ou ®®( ¥

v v

Efectuar-se-a o controlo
do sistema "com base
na temperatura da
divisdo" (o terméstato
de ambiente do controlo
remoto estd instalado)

Efectuar-se-a o controlo do
sistema "com base na
temperatura de saida

da agua"

v

Especifique a temperatura
desejada para a saida da agua
(por ex., 65°C)

Se o visor estiver apagado,
estd activa a temperatura
automatica de saida da dgua no
funcionamento de aquecimento

v
Carregue no botao s

v
Acende-se o LED O e a unidade
arranca

v

Para obter mais pormenores
e regulagdes recomendadas,
consulte "5.3. Aquecimento
ambiente (:#)" na pagina 6.

Armazenamento manual (aquecimento Unico da agua) (consultar o esquema
que se segue)

O icone M arrancara intermitente (intervalos
de 1 segundo). )
Sera disponibilizada agua fria.

Carregue e mantenha
assim o botdo M durante

5 segundos.

Consulte a "Armazenamento
manual" na pagina 9.

Reaquecimento (continuo, para manter uma temperatura minima da agua)

Carregue 1 vez no botdo =M. | Serd produzida agua quente, se

Consulte a "Reaquecimento" | a temperatura do tanque de dgua quente

na pagina 10. doméstica for inferior ao valor seleccionado.
A dgua serd aquecida até se alcangar o valor
seleccionado.

Armazenamento manual

Carregue e mantenha assim o botdo
<M durante 5 segundos

v v

Visor: - fica intermitente I I Visor: "NOT AVAILABLE"

! I

A 4gua sera aquecida até ao ponto
de regulacdo de armazenamento
(accdo Unica)

O tanque de dgua quente
doméstica ndo estd instalado

!

Para obter mais pormenores

e regulagoes recomendadas,

consulte "5.4. Funcionamento
de aquecimento de aguas

domésticas ()" na pagina 8
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5. FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

O controlo remoto permite o controlo total da instalagdo. Pode
controlar todas as instalagcbes de aquecimento, que variam em

capacidade,

abastecimento de electricidade e equipamento

instalado (opgdes). A utilizagcdo da unidade HXHD125 resume-se a

utilizagdo do controlo remoto.

INFORMACOES

INFORMACOES

Tenha em atencdo que carregar no botdo e N30
tem qualquer influéncia sobre o aquecimento de
aguas domésticas. O aquecimento de daguas
domésticas sé é activado ou desactivado através do
botdo M efou desactivacdo do temporizador de
armazenamento.

Unidade de interior do sistema VRV IV
4P404572-2 - 2015.04

E aconselhavel utilizar o controlo remoto que foi fornecido 2. LEDDE FUNCI.ONAMENTO O .
com a unidade, que inclui a funcionalidade de terméstato 0 L.ED d% funuolnament.o e;ta acgso durante o aqueamen@o/
de ambiente. refrigeragcao ambiente. Fica intermitente em caso de anomalia.
Quando o LED estd apagado, o aquecimento/refrigeracao
Tal evitard o aquecimento excessivo do ambiente, parando ambiente fica inactivo, embora possa ainda estar activo outro
as unidades interior e de exterior quando a temperatura da modo de funcionamento.
divis3o for superior ao ponto de regulacdo do termostato. 3. ICONES DE MODO DE FUNCIONAMENTO #, ), f@
.Com.base no pedido do utilizador, ha uma comunicacao Estes icones indicam o(s) modo(s) de funcionamento activo(s):
imediata ao controlo do compressor, que optimiza agquecimento ambiente (:%), aquecimento de dguas domésticas
0 desempenho. (M) ou modo de baixo ruido (f&®). Dentro dos limites
Consulte os exemplos de instalagdes habituais, no manual estabelecidos, é possivel combinar modos diferentes. Por
de instalacdo da unidade interior, para mais informacdes. exemplo, aquecimento do ambiente e aquecimento de aguas
domésticas. Os icones dos modos respectivos acendem-se
A ATENCAO simultaneamente.
B Nunca deixa que o controlo remoto se molhe. Tal Se ndo tiver sido instalado um tanque de agua quente
pode provocar choques eléctricos ou incéndios. doméstica, o icone -M nunca é apresentado.
B Nunca pressione os botdes do controlo remoto com 4. |CONE DE CONTROLO EXTERNO [A]
um objecto pesado ou afiado. Tal pode danificar Este icone indica que a unidade de exterior estd activa em
o controlo remoto. funcionamento forcado. Enquanto estiver visivel este icone, nao
B Nunca inspeccione nem repare o controlo remoto, € possivel utilizar o controlo remoto.
deixe sempre tais accﬁes a cargo de pessoa| 5. INDICADOR DO DIA DA SEMANA MONTUEWEDTHUFRISATSUN
qualificado. Este indicador mostra o dia da semana.
B N30 enxagle a unidade de interior. Tal pode provocar Durante a leitura ou programacéo do temporizador, este
choques eléctricos ou incéndios. indicador mostra'o dia regulado.
B Nao trepe pela unidade acima; ndo se sente nem se 6. VISOB IDO RELOGIO 8888
apoie nela. O reldgio apresenta a hora actual.
B Nio cologue nenhum objecto nem equipamento na Durante a leitura ou~programa(;éo do temporizador, o relégio
placa superior da unidade. mostra a hora da accao.
7. ICONE DO TEMPORIZADOR ®
~ . Indica que o temporizador se encontra activo.
5.1. Botdes e icones do controlo remoto . -
8. ICONES DE ACCAO 1234
Estes icones indicam as accles programadas no temporizador
8 5 6 22 15163 para cada dia.
9. ICONE DE DESLIGADO OFF
.lI.II Indica que a accao de desligar foi escolhida durante
TVONIIUE WEDTHUHISM 4 a programacao do temporizador.
234 'O)- 0 y 10. INSPECCAO NECESSARIA =~ e @
9 g OFF 000,00 Indicam que é necessério inspeccionar a unidade instalada.
IZ—SETTlNG Contacte o seu representante.
11. VISOR DE TEMPERATURA -88.8¢
Este visor indica a temperatura actual da instalacao
(temperatura no ponto de regulacdao de saida da agua ou
temperatura efectiva da divisao).
Ao modificar o ponto de regulacao da temperatura da divisao,
este fica intermitente por 5 segundos e depois regressa
a temperatura efectiva da divisdo.
12. REGULACAO SETTING
Quando introduzir a regulagao local no modo de regulagao
local, este serd indicado. Consulte a "5.11.Utilizacdo do
BOTAO DE LIGAR E DESLIGAR &3 controlo remoto opcional" na pagina 17.
O botdo de ligar e desligar inicia e para o aquecimento/ 13. NAO DISPONIVEL NOT AVAILABLE
refrigeracdo ambiente. E apresentado sempre que é solicitada uma opcdo que ndo
Carregando demasiadas vezes seguidas no botdo de ligar estd instalada ou uma fungéo que nao esta disponivel. Uma
e desligar pode provocar um funcionamento anémalo do fungdo indisponivel pode indicar um nivel de permissdes
sistema (maximo: 20 vezes por hora). insuficiente ou que estd a utlizar um controlo remoto
secundario (consulte o manual de instalacao).
HXHD125A8V1B DAIKIN Manual de operagées



— 24. BOTAO DO PONTO DE REGULAGCAO DEPENDENTE DAS
Princ-  Secun- o TNSSao CONDICOES CLIMATERICAS ®®
pal  ddrio nivel2 nivel3 Activa ou desactiva a fungao do ponto de regulacdo dependente
Ligar/Desligar o funcionamento v v v v das condigdes climatéricas, que estd disponivel no modo de
Ligar/Desligar o aquecimento de dguas v v v v aquecimento ambiente. ;
domeésticas Se o controlador se encontrar no nivel de permissdes 3
Regulac&o da temperatura de saida v v v | — (consulte "Regulacdes locais" no manual de instalacao), o botdo
de agua do ponto de regulacdo dependente das condigdes climatéricas
Regulacéo da temperatura da divisdo v v v v nao funciona.
Ligar/Desligar o modo de baixo ruido v v — — 25. BOTAO DE INSPECCAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO -
Ligar/Desligar o funcionamento do v v v _ Este bcztao é ughzado durante a |nsta|a(;ao~ e para Ialterar
ponto de regulacéo dependente das regulacdes locais. Consulte "5.12.Regulacbes locais" na
condigdes climatéricas pégina 18.
Regulagéo do relogio VIiv |- - 26. BOTAO DE PROGRAMACAO ¢
Programacao do temporizador v — — — Este botdo com vdrias finalidades é utilizado para programar
Ligar/Desligar o temporizador v — v ‘ v o controlador. A funcao concreta depende do estado do
~ : controlador efou das acgdes anteriormente efectuadas pelo
Regulagdes locais v — — —
. — operador.
Visor do codlgo de erro 4 v v ‘ v 27. BOTAO DO TEMPORIZADOR &/®
Teste de funcionamento viv |- - A funcdo principal deste botdo com varias finalidades é activar
v = disponivel e desactivar o temporizador.
, Usa-se também para regular o relégio e programar o controlador.
14. ICONE DE MODO DE ARRANQUE/DESCONGELAMENTO A funcao concreta depende do estado do controlador e/ou das
i ) accoes anteriormente efectuadas pelo operador.
Lnd|ca que estd activo o modo de arranque ou 28. BOTOES DE REGULACAO TEMPORAL ®(5 ) e ©(¥]
escongelamento. ~ A .
i Estes botdes com varias finalidades sao utilizados para regular
15. ICONE DO COMPRESSOR & o reldgio, alternar entre temperaturas (temperatura de entrada/
Indlica que o compressor da unidade interior da instalagao esta saida da agua da unidade interior, temperatura ambiente
activo. exterior, temperatura efectiva da divisdo e temperatura das
16. {CONE DA BOMBA & dguas quentes domésticas) e no modo de programagao do
Indica que estd activa a bomba de circulagao de aquecimento. temporizador.
17. INDICACAO DA TEMPERATURA EXTERIOR 0 29. BOTOES DE REGULAGAO DA TEMPERATURA DE SAIDA DE
Quando este icone estd intermitente, estd a ser apresentada AGUA ®B(a] e ®®Y)
a temperatura ambiente exterior. Consulte "5.7. Modo de leitura Estes botdes com vdrias finalidades sdo utilizados para definir
da temperatura" na pagina 11 para mais informacdes. o ponto de regulagdo da temperatura de saida da &gua, no
18. PONTO DE REGULACAO DEPENDENTE DAS CONDICOES modo nprmal de funcionamento e no modo de programacao do
CLIMATERICAS @& temporizador. ) -
Indica que o controlador adapta automaticamente o ponto de Se o co:\trolador~se encontrar no nivel de permissoes 3
regulacdo da temperatura de saida da agua, a partir da (consulte I}egulagoes locais" no m:anual dg |nstal~agao), 0 botao
temperatura ambiente exterior. de regulagao da temperatura de saida da agua nao funciona.
] Caso se opte pelo ponto de regulagdao dependente das
19. ICON',E DA T?MPERATURA ® condigdes climatéricas, a unidade fica com um ponto de
Este icone € apresentado quando se mostra a temperatura regulacdo flutuante. Neste caso, sdo apresentados o icone &
slfelctlva da divisdo ou o ponto de regulacao da temperatura da e 0 valor de desvio (se for diferente de zero).
ivisdo. - -
Surge igualmente durante a definicao do ponto de regulagao da 30. BOTOES DE REGULAGAO DA TEMPERATURA AMBIENTE
temperatura, no modo de programacao do temporizador. ®Lsle ®E L I .
Consulte "5.7. Modo de leitura da temperatura’ na pagina 11 Estes botdes com varias finalidades sao utlllzadgs para definir
para mais informacoes. 0 ponto de regu!agao actual da tempergtura ambiente do modo
. normal de funcionamento, mas também durante o modo de
20. ICQNE DO TESTE DE Fl:JNCIONAMENTO TEST programacao do temporizador.
Indica que a unidade esta a funcionar em modo de teste. Ao alterar o ponto de regulacdo da temperatura da divis3o,
21. CODIGO DE REGULACAO LOCAL 8-38 ovalor do ponto de regulagdo, no visor, fica intermitente.
Representa um cddigo da lista de regulacdes locais. Consulte Decorridos 5 segundos, o visor indicard a temperatura efectiva
"5.13. Tabela de regulacdes locais" na pagina 19. da divisao.
22. CODIGO DE ERRO 838 31. BOTAO DO MODO DE BAIXO RUIDO &
Apresenta um cddigo constante da lista de cédigos de erro, Activa ou desactiva o modo de baixo ruido.
exclusivamente para efeitos de assisténcia técnica. Consulte Se o controlador se encontrar nos niveis de permissdes 2 ou 3
a lista de cddigos de erro, no manual de instalacao. (consulte "Regulagbes locais", no manual de instalagdo),
23. BOTAO DE AQUECIMENTO DE AGUAS SANITARIAS - 0 botdo do modo de baixo ruido n&o funciona.
Activa ou desactiva os varios modos de agua quente doméstica, 32. O botdo /% nao é utilizado.
em combinagao com o botao do temporizador.
Este botdo nao é utilizado quando o tanque de &gua quente
doméstica ndo estd instalado.
INFORMACOES
Tenha em atencao que carregar no botdo amme N30
tem qualquer influéncia sobre o aquecimento de
aguas domésticas. O aquecimento de aguas
domésticas sé é activado ou desactivado através do
botdo M e/ou desactivagdo do temporizador de
armazenamento.
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5.2. Regulacéo do relégio

Apds a instalacdo inicial, o utilizador pode regular o relégio e o dia da
semana.

O controlo remoto esta equipado com um temporizador, que permite
ao utilizador calendarizar operagdes. E necessario regular o relégio
e o dia da semana, para poder utilizar o temporizador.

1 Fique a carregar no botdo ®%f durante 5 segundos.

A hora e o dia da semana indicados no relédgio comecam
a piscar.

2 Utilize os botées ®(a) e ®(¥] para regular o reldgio.

De cada vez que carregar nos botdes ®(a] e ®(¥]J, a hora
avanga ou atrasa 1 minuto. Se mantiver carregados os botdes
®Ca] e ®(¥]J, a hora avanga ou atrasa a espagos de
10 minutos.

3  Utilize os botdes ®®(a] e ®®(¥] para regular o dia da
semana.

De cada vez que carregar nos botdes ®&®(a] e ®®L Y],
é apresentado o dia seguinte ou o dia anterior.

4 Carregue no botdo € para confirmar a hora e dia da semana
actuais.

Para abandonar este procedimento sem guardar as alteragdes,
carregue no botao O;.

Se nao se carregar em nenhum botdo durante 5 minutos,
o relégio e o dia da semana regressam a configuracao anterior.

INFORMACOES

B O reldgio tem de ser regulado manualmente. Ajuste
a regulagao ao mudar da hora de Verao para a hora
de Inverno, e vice-versa.

B Se o controlador se encontrar nos niveis de
permissdes 2 ou 3 (consulte "Regulacdes locais", no
manual de instalacdo), ndo serd possivel regular
o relégio.

B Caso haja uma falha de energia de duragao superior a
1 hora, o relégio e o dia da semana sao reinicializados.
O temporizador retomard o funcionamento, mas com
um relégio desregulado. Por isso, serd necessario
corrigir o relégio e o dia da semana.

5.3. Aquecimento ambiente ()

O aquecimento ambiente pode ser controlado de duas formas:
B com base na temperatura da divisao;
B com base na temperatura de saida da agua.

A finalidade de cada método de funcionamento e respectiva forma
de configuragao sdo explicadas de seguida.

Controlo pela temperatura da divisao

Neste modo, 0 aquecimento é activado a medida das necessidades
determinadas pelo ponto de regulacdo da temperatura ambiente.
O ponto de regulacao pode ser regulado manualmente ou através do
temporizador.

INFORMACOES

Ao utilizar o controlo da temperatura da divisao,
0 aguecimento ambiente com base na temperatura da
divisdo assume a prioridade sobre o controlo de saida de
agua.

Note que é possivel que a temperatura de saida de agua
seja superior ao ponto de regulacao, se a unidade for
controlada pela temperatura da divisao.

Selecgédo de aquecimento ambiente

1 Utilize o botdo &me para ligar ou desligar o aquecimento
ambiente (8
O icone % ¢ apresentado no visor, juntamente com
a temperatura efectiva da divisao.
O LED de funcionamento O acende-se.

2 Utilize os botbes ®(a ] e ®(¥] para regular a temperatura
ambiente desejada.

Gama de temperaturas para aquecimento: 16°C~32°C
(temperatura da divisdo)

Para evitar o sobreaquecimento, o aquecimento ambiente ndo
estd disponivel quando a temperatura ambiente exterior
é superior a um valor especifico (consulte a ambito de
funcionamento).

Consulte "5.9. Programacao e consulta do temporizador" na
pagina 13 relativamente a configuracao do temporizador.

3 Utilize os botbes ®®Ca] e ®®(¥] para seleccionar
a temperatura de saida de dgua que deseja usar para aquecer
o sistema (para obter informacdes pormenorizadas, consulte
a "Controlo da temperatura de saida da dgua" na pagina 7).

Funcao de recuo automatico

A funcdo de recuo permite reduzir a temperatura da divisao. Por
exemplo: a fungdo de recuo pode ser activada durante a noite,
porque as exigéncias de temperatura de dia e a noite sdo diferentes.

INFORMAGOES
[

Repare que o icone ® fica intermitente durante
0 recuo.

B A fungdo de recuo vem activada de fabrica.

B A funcdo de recuo pode ser combinada com
o funcionamento de ponto de regulacdo automatico
dependente das condicdes climatéricas.

B A funcdo de recuo é automatica, com calendarizacao
didria.

A funcdo de recuo é configurada através de regulagdes locais.
Consulte o capitulo "5.12. Regulacdes locais" na pagina 18 para
obter uma descricdo pormenorizada de como efectuar uma ou mais
regulacdes locais.

B [2-00] Estado: define se a funcdo de recuo esta ligada (1) ou
desligada (0)

B [2-01] Hora de inicio: hora a que se inicia o recuo
B [2-02] Hora de paragem: hora a que se péara o recuo
B [5-03] Temperatura de recuo da divisao

T . .

A 21°Ch== e

(5-03] 18°C |---- ,
s s t
[2-01] [2-02]

A Ponto de regulagdo normal da temperatura da divisdo

t Tempo

T Temperatura

INFORMACOES
n

Com a funcado de recuo da temperatura da divisao
activa, o recuo da saida de dgua também é efectuado
(consulte "Controlo da temperatura de saida da agua"
na pagina 7).

B Tome o cuidado de ndo regular um valor muito baixo
para o recuo, especialmente durante os periodos
mais frios (por ex., durante o Inverno). Pode dar-se
0 caso de a temperatura da divisdo ndao poder ser
alcancada (ou de demorar muito mais tempo) por
causa da grande diferenca de temperaturas
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Controlo da temperatura de saida da dgua

Neste modo, 0 aquecimento é activado a medida das necessidades
determinadas pelo ponto de regulacdo da temperatura da agua.
O ponto de regulacao pode ser regulado manualmente ou através do
temporizador; ou ser dependente das condicbes climatéricas
(automatico).

Selecgdo de aquecimento ambiente

1 Utilize o botdo «&mme para ligar ou desligar o aquecimento
ambiente (3%
O icone % é apresentado no visor, juntamente com
o correspondente ponto de regulacdo da temperatura da agua.
O LED de funcionamento O acende-se.

2 Utilize os botdes ®®[a] e ®®( ] para regular a temperatura
da saida de dgua desejada.

Gama de temperaturas para aquecimento: 25°C~80°C
(temperatura de saida da dgua)

Para evitar o sobreaquecimento, o aguecimento ambiente nao esta
disponivel quando a temperatura ambiente exterior é superior a
um valor especifico (consulte a ambito de funcionamento).

Consulte "Temporizador por controlo remoto" relativamente
a configuracao do temporizador.

@ AVISO
B Quando se instala um terméstato externo de

ambiente, o acto de ligar ou desligar é determinado
por esse termoéstato. O controlo remoto é entdo
utilizado no modo de controlo da saida de &gua,
deixando de funcionar como terméstato de ambiente.

B O estado de ligar/desligar do controlo remoto tem
sempre prioridade sobre o termdéstato externo de
ambiente!

Seleccdao do funcionamento com ponto de regulacao
dependente das condi¢ées climatéricas

Quando o funcionamento automatico face as condicdes climatéricas
estd activo, a temperatura de saida da agua é determinada
automaticamente, com base na temperatura exterior: temperaturas
exteriores mais baixas originam &gua mais quente, e vice-versa.
A unidade tem um ponto de regulacao flutuante. A activacao deste
funcionamento resulta num consumo energético inferior ao que se
teria com um ponto de regulacdo manual (fixo) para a saida da dgua.

Durante o funcionamento dependente das condicdes climatéricas,
o utilizador tem a possibilidade de deslocar para cima ou para baixo
a temperatura desejada para a agua (no maximo, 5°C). O desvio
¢é a diferenca de temperatura entre o ponto de regulacdo da
temperatura, calculado pelo controlador, e o verdadeiro ponto de
regulacao. Um desvio positivo, por exemplo, indica que o verdadeiro
ponto de regulacao da temperatura é superior ao ponto de regulacao
calculado.

Aconselha-se a utilizacdo do ponto de regulacdao dependente das
condicdes climatéricas, por este ajustar a temperatura da agua as
necessidades efectivas para aquecimento ambiente. Evitard que
a unidade comute em demasia entre o funcionamento térmico ligado
e desligado, quando se utiliza o controlo remoto como termdstato de
ambiente ou um termdstato externo de ambiente.

INFORMACOES

Neste processo, em vez de mostrar o ponto de regulagao
da temperatura da &gua, o controlador apresenta o valor
de "desvio", que pode ser regulado pelo utilizador.

1 Carregue 1 vez no botdao ®i&, para seleccionar
o funcionamento com ponto de regulacdo dependente das
condicdes climatéricas (ou 2 vezes, quando se usa a funcdo de
termdstato de ambiente do controlo remoto).

O icone & surge no visor, assim como o valor do desvio.
Se o desvio for 0 (zero), ndo é indicado.

2 Utilize os botdes ®®(a] e ®®(¥] para regular o valor do
desvio.

Gama de valores de desvio: -5°C a +5°C

7

O icone & é apresentado enquanto estiver activo
o funcionamento com ponto de regulacdo dependente das
condicdes climatéricas.

3 Carregue no botdo ®{& para desactivar o funcionamento com
ponto de regulacdo dependente das condicdes climatéricas.

Os botbes ®®(a] e ®®[¥] usam-se para regular
a temperatura de saida da agua.

As regulagdes locais definem os parametros do funcionamento da
unidade, dependente das condicdes climatéricas. Consulte
"5.12. Regulacdes locais" na pagina 18 para obter uma descricdo
pormenorizada de como efectuar uma ou mais regulagées locais.

T, A
Lo_Ti N
. o~ +05
Hi_Ti g 00  Shift value
- - 05
N
Ll
Lo A Hi_A Ta
Ty Temperatura pretendida para a agua
Ta Temperatura ambiente (exterior)
Shift value = Desvio

B [3-00] Temperatura ambiente baixa (Lo_A): temperatura exterior
baixa.

B [3-01] Temperatura ambiente alta (Hi_A): temperatura exterior
alta.

B [3-02] Ponto de regulagao com temperatura ambiente baixa
(Lo_Ti): a temperatura pretendida para a d&gua, quanto
a temperatura exterior é igual ou inferior ao valor considerado
baixo para a temperatura ambiente (Lo_A).

Tenha em atencdo que o valor Lo_Ti deve ser superior ao valor
Hi_Ti, visto que para temperaturas exteriores mais baixas (ou
seja, Lo_A), é necessario ter agua mais quente.

B [3-03] Ponto de regulacdo com temperatura ambiente alta
(Hi_Ti): a temperatura pretendida para a &gua, quando
a temperatura exterior é igual ou superior ao valor considerado
alto para a temperatura ambiente (Hi_A).

Tenha em atengdo que o valor Hi_Ti deve ser inferior ao valor
Lo_Ti, visto que para temperaturas exteriores mais elevadas (ou
seja, Hi_A), ndo é necessario ter dgua tdo quente.

INFORMACOES

Se, por engano, o valor de [3-03] for regulado como sendo
superior ao valor de [3-02], é utilizado sempre o valor
de [3-03].
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Funcao de recuo automatico

A fungdo de recuo permite reduzir a temperatura da divisdo. Por
exemplo: a fungao de recuo pode ser activada durante a noite,
porque as exigéncias de temperatura de dia e a noite sdo diferentes.

INFORMACOES
[

Repare que o icone ® fica intermitente durante
0 recuo.

B A fungdo de recuo vem activada de fabrica.

B A funcdo de recuo pode ser combinada com
o funcionamento de ponto de regulacdo automatico
dependente das condicdes climatéricas.

B A funcdo de recuo é automatica, com calendarizacdo
didria.

A funcdo de recuo é configurada através de regulagles locais.
Consulte "5.12. Regulagbes locais" na pagina 18 para obter uma

5.4. Funcionamento de aquecimento de aguas
domeésticas (M)

INFORMACOES

O aquecimento de dguas domésticas é impossivel quando
o0 tanque de &dgua quente doméstica ndo esta instalado.

Para aceder ao modo de aquecimento de d&guas domésticas,
ha vérios métodos possiveis:

B armazenamento (regulado de forma automatica ou manual)
B reaquecimento
B desinfeccao

A finalidade de cada método de funcionamento e respectiva forma
de configuracao sdo explicadas de seguida.

Modos de aquecimento da dgua doméstica

descricdo pormenorizada de como efectuar uma ou mais regulagdes T
locais. b A : B 1 C !
B [2-00] Estado: define se a fungdo de recuo estd ligada (1) ou i
desligada (0) :
W [2-01] Hora de inicio: hora a que se inicia o recuo By N\ T == -
W [2-02] Hora de paragem: hora a que se para 0 recuo FA-oofrs NN A
B [5-02] Temperatura de recuo da saida de agua (queda de € o “ ------------------------
temperatura) : '
s s t
T . .
: : A Armazenamento (se activado)
A 65°C i ] . .
! : B Reaquecimento (se activado)
| : : C Desinfeccéo (se activada)
B 60°C * : Regulacées locais
D Temperatura de desinfecgdo [5-00] (por ex., 70°C)
t E Temperatura de armazenamento de dgua quente [b-03]
[2-01] [2-02] (por ex., 60°C)
F Temperatura méaxima de reaquecimento da agua [b-01]
Ponto de regulagdo normal da temperatura de saida da dgua (por ex., 45°C)
B Temperatura de saida da dgua, incluindo a temperatura de recuo G Temperatura minima de reaquecimento da agua [b-00]
da saida de dgua (por ex., 35°C)
t Tempo t Tempo
T Temperatura T Temperatura do tanque de dgua quente doméstica
Armazenamento automatico
Neste modo, a unidade interior envia d4gua quente para o tanque de
adgua quente doméstica, com base num padrdo fixo diario. Este
modo prossegue até que se alcance o ponto de regulacao da
temperatura de armazenamento. Durante o funcionamento deste
modo, o icone -M fica intermitente com intervalos de 1 segundo.
O armazenamento automatico é o modo recomendado para dgua
quente doméstica. Neste modo, a agua aquece durante a noite
(quando as exigéncias de aquecimento ambiente sdo menores), até
alcancar o ponto de regulacao da temperatura de armazenamento.
Adgua aquecida é armazenada no tanque de d&gua quente
doméstica a uma temperatura mais elevada, para que possa dar
resposta durante o dia as exigéncias de dgua quente doméstica.
INFORMAGOES
Tenha presente que o icone M sé fica intermitente quando
0 armazenamento automdtico estd efectivamente em
funcionamento. Se o icone M estiver sempre aceso, tal
ndo significa que o armazenamento automatico esteja
activo: estd-o, sim, o reaquecimento.
Durante o funcionamento, é sempre possivel cancelar os
processos carregando uma vez no botdo M.
Tenha presente que depois de carregar no botdo -,
podera acontecer que se mantenha aceso o icone M.
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O ponto de regulagdo da temperatura de armazenamento
e a temporizacdo sao regulacdes locais. Consulte "5.12. Regulacdes
locais" na pagina 18 para obter uma descricdo pormenorizada de
como efectuar uma ou mais regulagdes locais.

B [1-00] Estado: define se o aquecimento de dguas domésticas
durante a noite (modo de armazenamento) esta activado (1) ou
nao (0).

B [1-01] Hora de inicio: hora da noite a que se deve aquecer
a dgua doméstica.

B [1-02] Estado: define se o aquecimento de dguas domésticas
durante o dia (modo de armazenamento) estad activado (1) ou
ndo (0).

B [1-03] Hora de inicio: hora a que se deve aquecer a agua
doméstica.

INFORMAGOES

Tenha presente que apesar do armazenamento
automatico estar associado a um temporizador
pré-programado, sé estd activo quando se activa
o temporizador. Isto significa que tem de carregar no
botdo ®@ e confirmar que fica visivel a indicacdo @, para
ter a certeza de que o armazenamento automatico vai
funcionar.

B [b-03] ponto de regulagao: temperatura de armazenamento (ver
a figura "Modos de aquecimento da &gua doméstica" na
pagina 8) apenas valido se [b-02]=0.

B [b-02] Estado: define se o0 aquecimento de dguas domésticas

com base nas condigdes climatéricas estd ligado (1) ou
desligado (0).
Se estiver activo, o ponto de regulacdao de armazenamento
dependerd das condicdes climatéricas. Perante uma
temperatura ambiente mais elevada (por ex., durante o Verdo),
a temperatura da dgua de abastecimento do tanque de agua
quente doméstica também serd mais elevada, pelo que o ponto
de regulacdo da temperatura de armazenamento pode ser
regulado para um valor inferior, para manter constante
a quantidade equivalente geral de dgua quente ao longo do ano.
Por isso recomenda-se a utilizagdo desta fungdo.

B [b-04] Temperatura maxima automatica de armazenamento da
agua quente doméstica: de fabrica = 70°C.

T
[b-04]
55°C : ,
; ; A
15°C 25°C
A Temperatura ambiente
T Temperatura de armazenamento da dgua quente doméstica

INFORMAGCOES
[

As temperaturas do ambiente para aquecimento de
adguas domésticas com base nas condicOes
climatéricas (veja a figura) sdo fixas, ndo podem ser
alteradas.

B Se o aquecimento de &guas domésticas com base
nas condicdes climatéricas estiver activo [b-02],
atemperatura de armazenamento é determinada
automaticamente e a regulacao local [b-03] ndo é tida
em conta.

INFORMACOES
=

Certifique-se de que o tanque de &gua quente
doméstica apenas é aquecido até a temperatura que
requer para as dguas quentes domésticas.

Comece com um ponto de regulagao baixo para
a temperatura de armazenamento da agua quente
doméstica. Depois, s6 o deve aumentar se achar que
a temperatura de fornecimento da &gua quente
doméstica ndo é suficiente para as suas
necessidades (0 que depende da forma como utiliza
a agua).

B Certifique-se de que a dgua quente doméstica nao
é aquecida desnecessariamente. Comece por activar
0 armazenamento automdtico durante a noite
(regulacdo de fabrica). Se Ihe parecer que
0 armazenamento da dgua quente doméstica durante
a noite nao é suficiente para as suas necessidades,
pode regular um armazenamento adicional durante
o dia.

B Para efeitos de poupanca energética, é aconselhavel
activar o aquecimento de dguas domésticas com
base nas condicdes climatéricas.

Armazenamento manual

Este modo pode ser seleccionado manualmente. Faz com que
a unidade interior forneca imediatamente dgua quente ao tanque de
agua quente doméstica. Este modo prossegue até que se alcance
o ponto de regulacdo da temperatura de armazenamento. E uma
funcionalidade para producdo instantanea de dgua quente.

Seleccdao do armazenamento manual para aquecimento de
dguas domésticas

1 Carregue e mantenha assim o botdo M durante 5 segundos,
para activar o armazenamento manual.

O icone -M ficard intermitente (intervalos de 1 segundo).

INFORMACOES

Tenha presente que o icone M sé fica intermitente
durante o funcionamento efectivo.

Durante o funcionamento, é sempre possivel cancelar
0s processos carregando uma vez no botdo M.

Tenha presente que depois de carregar no botdo M,
é possivel que o fcone =M se mantenha aceso, o que
significa que a fungdo de reaquecimento esta activa.

O ponto de regulacdo da temperatura de armazenamento é uma
regulacdo local. Consulte "5.12. Regulacdes locais" na pdagina 18
para obter uma descricao pormenorizada de como efectuar uma ou
mais regulagdes locais.

B [b-03] ponto de regulacdo: temperatura de armazenamento (ver
a figura "Modos de aquecimento da dgua doméstica" na
pagina 8) apenas valido se [b-02]=0.

B [b-02] Estado: define se 0 aquecimento de dguas domésticas

com base nas condicdes climatéricas estd ligado (1) ou
desligado (0).
Se estiver activo, o ponto de regulagao de armazenamento
dependerd das condicdes climatéricas. Perante uma
temperatura ambiente mais elevada (por ex., durante o Verdo),
a temperatura da agua de abastecimento do tanque de agua
quente doméstica também serd mais elevada, pelo que o ponto
de regulacdo da temperatura de armazenamento pode ser
regulado para um valor inferior, para manter constante
a quantidade equivalente geral de dgua quente ao longo do ano.
Por isso recomenda-se a utilizagdo desta fungdo.
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B [b-04] Temperatura méxima automatica de armazenamento da
agua quente doméstica: de fabrica = 70°C.

T
[b-04]
55°C : ,
; ; A
15°C 25°C
A Temperatura ambiente
T Temperatura de armazenamento da dgua quente doméstica

INFORMACOES
[

As temperaturas do ambiente para aquecimento de
dguas domésticas com base nas condicdes
climatéricas (veja a figura) sao fixas, ndo podem ser
alteradas.

B Se o aquecimento de dguas domésticas com base
nas condi¢es climatéricas estiver activo [b-02], a
temperatura de armazenamento é determinada
automaticamente e a regulacao local [b-03] ndo é tida
em conta.

O armazenamento manual é desactivado automaticamente quando
se alcancga o ponto de regulacao da temperatura de armazenamento
da &gua quente doméstica. E também possivel para-lo a qualquer
momento, carregando no botdo M.

Reaguecimento

Este modo evita que a dgua quente doméstica arrefeca até valores
inferiores a uma certa temperatura. Quando activado, a unidade
interior fornece agua quente ao tanque de dgua quente doméstica,
quando se alcance o valor minimo de reaquecimento.
O aquecimento da dgua doméstica prossegue até que se alcance
a temperatura maxima de reaquecimento.

Seleccao do reaquecimento da agua doméstica

1  Utilize o botdo M para activar o reaquecimento.
Surge o icone M.

INFORMACOES

Tenha presente que o ficone =M fica aceso
continuamente enquanto a fungao de reaquecimento
estiver activa. Ndo é possivel ver quando é que
a unidade interior estd a reaquecer o tanque de agua
quente doméstica.

2 Carregue novamente no botdo M para desactivar

0 reaquecimento.
O icone M desaparece.

Os pontos de regulacdo minimo e méximo da temperatura de
reaquecimento sao regulagdes locais. Consulte "5.12. Regulacdes
locais" na pagina 18 para obter uma descricdo pormenorizada de
como efectuar uma ou mais regulacdes locais.

B [b-00] Ponto de regulacdo: temperatura minima de
reaquecimento (ver a figura "Modos de aquecimento da dgua
doméstica" na pagina 8).

B [b-01] Ponto de regulacdo: temperatura méxima de
reaquecimento (ver a figura "Modos de aquecimento da agua
doméstica" na pagina 8).

INFORMACOES

Tenha em atencao que carregar no botdo emme N30 tem
qualquer influéncia sobre o aquecimento de &guas
domésticas. O aquecimento de &guas domésticas sé
é activado ou desactivado através do botdo M efou
desactivagao do temporizador de armazenamento.

Desinfeccao

Este modo desinfecta o tanque de agua quente doméstica, através
do aquecimento periédico da agua doméstica até atingir uma
temperatura especifica. Durante o funcionamento deste modo,
o icone - fica intermitente com intervalos de 0,5 segundos.

INFORMAGOES
Tenha presente que o icone -M s6 fica intermitente

durante o funcionamento efectivo.

Durante a desinfeccdo, é sempre possivel cancelar os
processos carregando uma vez no botdo M.

Tenha presente que depois de carregar no botdo M,
é possivel que o icone M se mantenha aceso, o que
significa que a fungdo de reaquecimento esta activa.

@ AVISO

Se estiver instalado um tanque de dgua quente doméstica,
a desinfeccdo vem activada de fabrica.

O ponto de regulacdo da temperatura de desinfeccdo é uma
regulacao local, assim como o momento de retencao (dia e hora).
Consulte "5.12. Regulagdes locais" na pdagina 18 para obter uma
descricao pormenorizada de como efectuar uma ou mais regulagdes
locais.

B [4-00] Estado: define se a funcdo de desinfeccao estd ligada (1)
ou desligada (0).

B [4-01] Intervalo de funcionamento: dia da semana em que se
deve aquecer a 4gua doméstica.

B [4-02] Hora de inicio: hora de arranque da desinfeccao.

B [5-00] Ponto de regulacao: temperatura da dgua a alcancar para
a desinfeccdo (ver a figura "Modos de aquecimento da agua
doméstica" na pagina 8).

M [5-01] Duracao: durante quanto tempo se deve manter
atemperatura especificada no ponto de regulagao de
desinfeccao.

Mesmo que se desactivem todos os temporizadores e nao esteja
activo o reaquecimento, a desinfeccdo funcionard se estiver
instalado um tanque de dgua quente doméstica e a regulacao local
[4-00] estiver activa.
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5.5. Outros modos de funcionamento

Arranque ((&/®%])

Durante o arranque, surge o icone [&/®®], que indica que a bomba
de calor estd a arrancar mas ndo alcanga uma condicao estavel.

Descongelamento ((&/®%])

Em aquecimento ambiente ou de &guas sanitérias, pode ocorrer
congelamento do permutador de calor exterior, devido
a temperaturas exteriores baixas. Se este risco se concretizar,
o sistema entra em descongelamento. Ndo é possivel durante
o descongelamento, o aquecimento ambiente ou durante a produgao

de 4gua quente doméstica.

Funcionamento em baixo ruido (£®)

O funcionamento em baixo ruido significa que a unidade interior
trabalha com baixa velocidade do compressor, para que o ruido por
ela produzido diminua. Isto implica que demorard mais tempo
a alcancar a temperatura exigida para o ponto de regulagdo. Tenha
isto em atencdo, caso seja necessario um nivel de aquecimento
interior significativo.

Seleccédo do funcionamento em baixo ruido

1  Utilize o botdo £ para activar o funcionamento em baixo ruido.

Surge o icone (@.

Se o controlador se encontrar nos niveis de permissoes 2 ou 3
(consulte "Regulacdes locais", no manual de instalacao),
0 botdo f& nao funciona.

2 Carregue novamente no botdo f@ para desactivar

o funcionamento em baixo ruido.
O icone & desaparece.

Hé 3 niveis diferentes de funcionamento em baixo ruido. O modo de
baixo ruido desejado é especificado através de uma regulacdo local.
Consulte "5.12. RegulacOes locais" na pagina 18 para obter uma
descrigao pormenorizada de como efectuar uma ou mais regulagdes
locais.

B [8-03] Estado: define o nivel de funcionamento silencioso (modo
de baixo ruido).

5.6. Exigéncia simultanea de aquecimento ambiente
e aquecimento de aguas domésticas

Esta unidade ndo consegue efectuar o aquecimento de &guas
domésticas e 0 aquecimento ambiente ao mesmo tempo. Se forem
solicitados ambos os modos ao mesmo tempo, a unidade aquecera
até a temperatura maxima de reaquecimento numa Unica vez.
Durante este periodo, ndo serd possivel efectuar o aquecimento
ambiente.

B Se estiver a utilizar o controlo remoto com controlo da
temperatura da divisao:
Quando a temperatura de reaquecimento é alcancada, mais
aquecimento do tanque de dgua quente doméstica tera de ser
decidido pelo terméstato de ambiente do controlo remoto para
evitar que a temperatura da divisdo caia em demasia.

B Se estiver a usar o termdstato externo de ambiente:
Quando se alcanca a temperatura de reaquecimento, a decisao
sobre a necessidade ou nao de mais aquecimento do tanque de
agua quente doméstica é tomada pelo terméstato externo de
ambiente e pelos temporizadores em execucao, programados
pelo instalador.

B Se estiver a utilizar o controlo remoto para controlo da
temperatura da saida de dgua:
Quando se alcanca a temperatura de reaquecimento, a decisao
sobre a necessidade ou ndo de mais aquecimento do tanque de
adgua quente doméstica é tomada pelos temporizadores em
execucao, programados pelo instalador.

>

R A

Temperatura de armazenamento
Temperatura maxima de reaquecimento
Tempo

- ~ @ >

Temperatura de armazenamento da dgua quente doméstica

5.7. Modo de leitura da temperatura
No controlo remoto, é possivel visualizar as temperaturas efectivas.

1 Carregue e mantenha assim o botdo ®f& durante 5 segundos.
Surge a temperatura de saida de &gua de aquecimento/
refrigeracdo (icones s e 4% e ® estdo intermitentes).

2 Utilize os botdes ®(a] e ®(¥] para visualizar:

B A temperatura de entrada da agua (icones W e
intermitentes e o icone ® também, mas este lentamente).

B A temperatura interna (icones @ e ¢4 intermitentes).

B Atemperatura exterior (icones @ e ) intermitentes).

B A temperatura de abastecimento do tanque de dgua quente
(icones @ e M intermitentes).

3 Carregue novamente no botao ®f& para sair deste modo. Se
nao for carregado qualquer botdo, o controlo remoto sai do
modo de visualizagao decorridos 10 segundos.

5.8. Funcionamento do temporizador

Com o temporizador activo, este controla a instalagao. As acgdes
programadas no temporizador sdo executadas automaticamente.

Para activar (icone @ visivel) ou desactivar (icone @ ausente)
o temporizador, carregue no botao .

Aguecimento ambiente

Consulte "Programacao do aquecimento ambiente" na pagina 14.

Podem ser programadas 4 acgdes por cada dia da semana, num
total de 28 accdes.

O temporizador de aquecimento ambiente pode ser programado de
2 formas diferentes: com base no ponto de regulagao da temperatura
(quer da temperatura de saida da agua, quer da temperatura da
divisao) e com base na instrugdo de ligar/desligar.

O método desejado é regulado através das regulacdes locais.
Consulte "5.12. Regulagbes locais" na pagina 18 para obter uma
descricao pormenorizada de como efectuar uma ou mais regulagdes
locais.

B [0-03] Estado: define se a instrugao de ligar/desligar pode ser
utilizada no temporizador para aquecimento ambiente.

INFORMAGOES

De fabrica, 0 aquecimento ambiente com base no ponto
de regulacdo da temperatura (método 1) vem activado,
pelo que sé é possivel efectuar desvios de temperatura
(ndo dar a instrucdo de ligar/desligar).

A vantagem deste método é que basta desligar
0 aquecimento ambiente, carregando No botdo e, SEM
desligar o armazenamento automético de agua quente
doméstica (por ex., durante o Verdo, quando ndo
é necessario aquecimento ambiente).
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Nas tabelas que se seguem, apresentam-se ambos os métodos de
interpretacao do temporizador.

Método 1
[0-03]=1
(predefinicao)

Durante
o funcionamento

Aquecimento ambiente com base no ponto de regulagao
da temperatura®

Durante o funcionamento do temporizador, o LED de
funcionamento mantém-se aceso.

Método 2

[0-03]=0

Durante
o funcionamento

Aquecimento ambiente com base na instrucao de ligar/
desligar

Quando o temporizador desliga o aquecimento
ambiente, o controlador é desligado (o LED de
funcionamento apaga-se). Tenha presente que isto
ndo afecta o aquecimento de dguas domésticas.

Ao carregar no
botdo ame

O temporizador de aquecimento ambiente para e ndo
volta a arrancar.

O controlador desliga-se (o LED de funcionamento
apaga-se).

Contudo, o icone do temporizador mantém-se visivel,
indicando que o aquecimento de dguas domésticas
continua activado.

Ao carregar no
botdo &/@

O temporizador de aquecimento ambiente
e aquecimento de dgua doméstica param, bem como
0 modo de baixo ruido, ndo voltando a arrancar.

O icone do temporizador deixa de ser apresentado.

(a) Para atemperatura de saida da dgua e/ou temperatura da divisao

Exemplo de funcionamento: temporizador com base nos pontos
de regulagao de temperatura

INFORMACOES

Quando se activa a funcdo de recuo, o recuo assume

a prioridade sobre a acgao temporizada do temporizador.

T
2
65°C 2150
LI (176 19: 64C L yg0c
62:C} P60 b 46T
i i K
T T T T
16:00 0:30 630 900
T
2
182
{60°C |
]
5720 t
2300 500
—A—
T
2:C
65°C -__: 21°C
3 jige 0 S G
62,0} RO e S T
5 e P
§ N t
16:00 23:00 0:30 500 630 900

Temporizador

Fungao de recuo

Fungéo de recuo e temporizador activos em simultaneo

Tempo

1
2
3
A Funcado de recuo
t
T

Ponto de regulagdo da temperatura

Temperatura da divisdo

Temperatura de saida da dgua

Ao carregar no
botdo amms

O temporizador de aquecimento ambiente para (se
estiver activo) e volta a arrancar na préxima fungdo de
activacdo temporizada.
O "Ultimo" comando programado sobrepbe-se ao
comando programado "anterior", mantendo-se em vigor
até que ocorra o comando programado 'seguinte”.
Por exemplo: suponha que sao 17:30 e que as accdes estdo
programadas para as 13:00, 16:00 e 19:00. O "dltimo"
comando programado (16:00) sobrepds-se ao "anterior"
comando programado (13:00) e manter-se-a activo até a
hora do "préximo" comando programado (19:00).

Desta forma, para saber qual é a regulagdo efectiva,

é necessario consultar o Gltimo comando programado.
Deve ter-se perfeita consciéncia de que o "Gltimo" comando
programado ja pode datar do dia anterior. Consulte
"Consulta das acces programadas" na pagina 17.

O controlador desliga-se (o LED de funcionamento
apaga-se).

Contudo, o icone do temporizador mantém-se visivel,
indicando que o aquecimento de dguas domésticas
continua activado.

Ao carregar no
botédo /@

O temporizador de aquecimento ambiente
e aquecimento de dgua doméstica param, bem como
0 modo de baixo ruido, ndo voltando a arrancar.

O icone do temporizador deixa de ser apresentado.

Exemplo de funcionamento: temporizador com base na instrucdo

de ligar/desligar

Quando se activa a fungao de recuo, o recuo assume a prioridade
sobre a accado temporizada do temporizador, se estiver activa
a instrucdo de ligar. Se estiver activa a instrucao de desligar, esta

terd prioridade

sobre a funcao de recuo. A qualquer momento,

a instrucdo de desligar tem sempre a prioridade maxima.

B ON i« OFF—~i-~ ON—~
2056 E g
19:C i £ 640 K 0rc
62:C ; 7
| a K
16:00 030 630 900
1]
]
)
]
]
]
]
2 1830, :
607,
| t
2300 500
1] A .
B ON ikOFF4§+ON+
225C n
65°C E ' 2120
19°C : 64°C 19°C
I L5 £62°0
. :50°C .
; ] ; t
16:00 2300 630 900
Temporizador

Tempo

I—]-—rw>wN|-

Funcao de recuo

Funcao de recuo e temporizador activos em simultaneo
Fungao de recuo

Instrucao de ligar/desligar

Ponto de regulagdo da temperatura
Temperatura da divisdo

Temperatura de saida da dgua
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Aquecimento de dguas domésticas

Consulte "Programacdo do aquecimento da agua doméstica" na
pagina 15.

O aquecimento de dguas domésticas pode ser efectuado através de
varios modos de funcionamento normais:

B Armazenamento automatico: através de regulacdo local, uma
vez a noite e/ou uma vez a tarde, a dgua é aquecida até ao
ponto de regulagao de armazenamento.

B Armazenamento manual: se, por circunstancias especiais, for
necessario produzir 4gua quente de imediato até ao ponto de
regulagdo de armazenamento (1 vez), pode ser utilizada esta
fungao.

B Reaquecimento: a funcdo de reaquecimento pode ser activada
depois do armazenamento automdtico ou de forma
independente deste, se o utilizador quiser manter o tanque de
dgua quente doméstica a uma temperatura minima de
reaquecimento.

Além dos modos de funcionamento normais de aquecimento de
adguas domésticas, é também possivel programar livremente
0 aquecimento de d4guas domésticas através do temporizador
(consulte "Programacao do aquecimento da agua doméstica" na
pagina 15). Dessa forma, o modo ¢ ligado ou desligado num
momento temporizado. Podem ser programadas 4 accdes por modo.
Estas accOes repetem-se diariamente (temporizacao adicional de
armazenamento além da funcionalidade de armazenamento
automatico de dia e de noite).

INFORMACOES
n

Note que sé é possivel programar no temporizador as
horas de inicio e fim do aquecimento de &guas
domésticas. Quando se activa o aquecimento de
aguas domésticas, a agua é aquecida até ao ponto
de regulacdo de armazenamento. O ponto de
regulacdo de armazenamento é regulado nas
regulagdes locais.

B Por motivos de poupanca energética, tenha presente
o hordrio de tarifas mais baratas, ao programar
otemporizador para aquecimento de &guas
domésticas.

Modo de baixo ruido

Consulte "Programagdo do modo de baixo ruido" na pagina 16.

Ligar ou desligar este modo a hora programada. Podem ser
programadas 4 ac¢des por modo. Estas repetem-se diariamente.

INFORMAGOES
[

Quando volta a haver energia eléctrica, depois de um
corte, a funcdo de reinicio automatico aplica as
regulagbes da interface de utilizador, para repor
a situacao anterior ao corte (se tiver durado menos
de 2 horas). Por este motivo, recomenda-se que se
mantenha activa a funcao de reinicio automatico.

B As accdes programadas sao executadas de forma
temporizada. Por este motivo, é essencial regular
correctamente a hora e o dia da semana no reldgio.
Consulte "5.2. Regulacao do relégio" na pagina 6.

B Quando o temporizador ndo estd activado (o icone @
ndo é apresentado), as accdes do temporizador ndo
sao executadas!

B As accdes programadas ndao sao armazenadas pela
ordem em que se vao verificar, mas sim pela ordem
em que foram introduzidas no temporizador. Ou seja,
a accdo que se programou primeiro é sempre a accao
n.2 1, ainda que ndo seja a primeira a ser executada.

5.9. Programacéo e consulta do temporizador

A programacdo do temporizador é flexivel (é possivel acrescentar,

eliminar ou alterar accles programadas, sempre que necessario)

e pratica (os estagios da programacao foram minimizados). Contudo,

antes de programar o temporizador, tenha presentes estes pontos:

B Familiarize-se com os icones e com os botdes. Vai ter de os
interpretar durante a programagao. Consulte "5.1.Bot0es
e icones do controlo remoto" na pagina 4.

B Preencha o formuldrio existente no fim deste manual. Esse
formuldrio pode ajuda-lo a definir as accbes que sao
necessarias em cada dia.

B Nao se apresse: é importante introduzir correctamente todos os
dados.

B Tente programar as accdes de forma cronolégica: comece por
introduzir (accao n.2 1) a primeira que deve ocorrer, e termine
com a que deve ocorrer em Ultimo lugar. Ndo é algo que
o sistema exija, mas simplificard a interpretacdo posterior do
programa.

B Se 2 ou mais acgOes forem programadas para 0 mesmo dia,
amesma hora, apenas serd executada a Ultima a ser
introduzida.

Por exemplo:

Accoes programadas

Accoes executadas

Tempo Temperatura Tempo Temperatura
(horas) (°C) (horas) (°C)
1 18:00 — DESLIGAR 1 06:00 — 21
2 08:00 — 23 2 08:00 — 23
3 06:00 — 21 3 18:00 — DESLIGAR
4 18:00 — 26

B E sempre possivel alterar, acrescentar ou retirar accdes do
programa, posteriormente.
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Programacao do aquecimento ambiente

A programagao do aquecimento ambiente efectua-se do seguinte
modo:

INFORMAGOES

MON B 3 A F5)
D i Para voltar aos estdgios anteriores do procedimento de
— programacgdo, sem guardar as alteracles, basta carregar
‘ no botdo OF.
1 Carregue no botdo € para aceder ao modo de programagao/
N =l consulta.
[V ]
% 2 Escolha o modo de funcionamento que pretende programar,
MONTUEWEDTHUFRISATSUN 3¢ utilizando os botées ®@CaJ e (.
O] O modo actual fica a piscar.
3 Carregue no botao <> para confirmar o modo escolhido.
‘ O dia actual fica a piscar.
& = 4 Escolha o dia que pretende consultar ou programar, utilizando
2= o os botdes ®(a] e ®(3J.
() O dia escolhido fica a piscar.
MONTUEWEDTHUFRISATSUN' . . ) )
: ": ) :-":-“ 5 Carregue no botdo ¢ para confirmar o dia escolhido.
6 Mantenha carregado o botdo <durante 5 segundos, para
‘ programar as ac¢des pormenorizadamente.
Surge a primeira acgao programada para o dia escolhido.
ﬁ 7  Utilize o botdo € para escolher o nimero da accdo que deseja
O programar ou modificar.
1
MONTUEWEDTHUFRISATSUN{ 5 8 Utilize os botdes ®(a ] e ®[ ¥ ] para regular a hora correcta
1234 -2 ara a acgao.
Qoo | OF P ¢
® -:.": " :. )] 9  Utilize os botdes ®®(a ] e ®®( ¥ ] para regular a temperatura
-A - .A- da saida de agua.
— [ @ i 10 Utilize os botées ®(a] e ®(¥] para regular a temperatura
@lﬁ—l ":'> @TIMER ®® ® ambiente
O ] == [ | '
11 Utilize o botao ®i& para escolher:
MONTUEWEDTHUFRISATSUN . . .
@_12_34__‘ ”-' o0 e - 9FF. para des!lgar o} aqlueC|mento elo.controlo remoto.
C"_I - {&: para seleccionar o calculo automatico da temperatura de
¢ saida da agua
ial A Utilize os botbes ®®(a ) e ®®( ¥ ] para regular o desvio
@ adequado (consulte "5.3. Aquecimento ambiente (3#)" na
- eﬁn S0 pagina 6 para mais informacdes acerca do ponto de regulacdo
Q—%‘i =a ) dependente das condicdes climatéricas).
12 Repita os estdgios 7 a 11 para programar as restantes accoes
MONTUEWEDTHUFRISATSUN | do dia escolhido
D1234 09 0 o0 .
OFF 00,000 Depois de ter programado todas as acges, certifique-se de que
| SAVE NO SAVE 0 visor apresenta o nimero mais elevado de entre as accles
& oO® que deseja guardar.
Lo / 13 Carregue no botdo € durante 5 segundos, para armazenar as
2= accbes programadas.
Caso se carregue no botdo © quando surge o nimero de
accao 3, as accles 1, 2 e 3 sao armazenadas, mas a accao 4
é eliminada.
Volta-se automaticamente a situacao do estagio 6.
Carregando vérias vezes no botdo @i, retrocede-se pelos varios
estagios deste procedimento, até alcancar o funcionamento
normal.
14 \olta-se automaticamente a situacdo do passo 6. Recomece,
para programar o dia seguinte.
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Programacdo do aquecimento da dgua doméstica

As programacdes do aquecimento da dgua doméstica efectuam-se
da seguinte forma:

INFORMAGOES
MON 50: % - 1@ m - . .
@ i Para voltar aos estagios anteriores do procedimento de
programacgdo, sem guardar as alteracles, basta carregar
‘ no botdo @I
1 Carregue no botdo € para aceder ao modo de programagao/
Z consulta.
":'> (@TIMER]
7 [~ | O 2 Escolha o modo de funcionamento que pretende programar,
| utilizando os botées ®(a] e ®(¥].
g)NTUEWEDT“UFR'SATSUN &l 0 modo actual fica a piscar.
3 Carregue no botao < para confirmar o modo escolhido.
‘ 4 Escolha o dia que pretende programar, utilizando os botdes
Oajed( .
& O dia actual fica a piscar.
= — OF 5 Carregue no botao ¥ para confirmar o dia escolhido.
—J .
MONTUEWEDTHUFRISATSUN =N 6 Mantenha carregado o botdo € durante 5 segundos, para
[O) o000 programar as ac¢des pormenorizadamente.
L. L) Surge a primeira ac¢do programada para o dia escolhido.
‘ 7  Utilize o botdo € para escolher o nimero da accdo que deseja
programar ou modificar.
© 8  Utilize os botdes ®(a] e ®(¥] para regular a hora correcta
9sec para a accao.
MONTUEWEDTHUFRISATSUN N 9  Utilize o botdo ®i&) para escolher ou anular a escolha de OFF
D1234 )00 Ccomo acgao.
OFFMIC) . ) , )
SAVE NO SAVE 10 Repita os passos 7 a 9 para programar as restantes accdes do
modo escolhido.
o O Depois de ter programado todas as acgoes, certifique-se de que
/ — o : : - :
®E & 0 visor apresenta o nimero mais elevado de entre as acgles
O I == que deseja guardar.
11 Carregue no botdo € durante 5 segundos, para armazenar as
accdes programadas.
Caso se carregue no botdo © quando surge o nimero de
accdo 3, as accdes 1, 2 e 3 sdo armazenadas, mas a accao 4
é eliminada.
Carregando varias vezes no botdo @, retrocede-se pelos varios
estagios deste procedimento, até alcancar o funcionamento
normal.
12 \olta-se automaticamente a situacdo do passo 5. Recomece,
para programar o dia seguinte.
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Programacdo do modo de baixo ruido

MON

A

(@TIMER
A

o
S
0
C

OR

As programacdes do modo de baixo ruido efectuam-se da seguinte
forma:

INFORMAGOES

Para voltar aos estdgios anteriores do procedimento de
programacgdo, sem guardar as alteracles, basta carregar
no botdo @FKi.

SAVE NO SAVE 7

®

10

11

Carregue no botdao € para aceder ao modo de programacao/
consulta.

Escolha o modo de funcionamento que pretende programar,
utilizando os botées ®(a] e &[]

O modo actual fica a piscar.
Carregue no botao € para confirmar o modo escolhido.
Consulte as accdes usando os botdes ®@(Ca] e @[ J.

Mantenha carregado o botdao < durante 5 segundos, para
programar as acgdes pormenorizadamente

Surge a primeira ac¢ao programada.

Utilize o botdo € para escolher o nimero da ac¢do que deseja
programar ou modificar.

Utilize os botbes ®(a] e @[ ¥ para regular a hora correcta
para a acgao.

Utilize o botdo ®i&! para escolher ou anular a escolha de OFF
como accao.

Repita 0s passos 6 a 8 para programar as restantes accoes do
modo escolhido.

Depois de ter programado todas as acges, certifique-se de que
0 visor apresenta o nimero mais elevado de entre as accles
que deseja guardar.

Carregue no botdo ¥ durante 5 segundos, para armazenar as
accbes programadas.

Caso se carregue no botdo © quando surge o nimero de
accao 3, as accles 1, 2 e 3 sao armazenadas, mas a accao 4
é eliminada.

Carregando vérias vezes no botdo @®, retrocede-se pelos varios
estdgios deste procedimento, até alcancar o funcionamento
normal.

Volta-se automaticamente a situacdo do passo 5. Recomece,
para programar o dia seguinte.
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Consulta das acgdes programadas

As consultas do aquecimento de dguas domésticas e do modo de
baixo ruido efectuam-se da seguinte forma:

INFORMAGCOES

Para retroceder os estdgios deste procedimento, basta
carregar no botdo O%i.

1 Carregue no botdo € para aceder ao modo de programacao/
consulta.

2 Escolha o modo de funcionamento que pretende consultar,
utilizando os botées ®aJ e @[ ].
O modo actual fica a piscar.

3 Carregue no botdo € para confirmar o modo escolhido.
O dia actual fica a piscar.

4 Escolha o dia que pretende consultar, utilizando os botdes
Oaled .
O dia escolhido fica a piscar.

5 Carregue no botdo € para confirmar o dia escolhido.
Surge a primeira acgao programada para o dia escolhido.

6  Utilize os botdes ®(a] e ®(¥] para consultar outras acgdes
que estejam programas para esse dia.

Chama-se a isto o "modo de leitura". As accdes vazias no
programa (por exemplo, a 4) nao sao apresentadas.
Carregando vérias vezes no botdo @, retrocede-se pelos varios
estdgios deste procedimento, até alcancar o funcionamento
normal.

Conselhos e sugestdes

Programacao do(s) préximo(s) dia(s)

Depois de confirmar as acgdes programadas para um dia concreto
(ou seja, depois de carregar no botdo € durante 5 segundos),
carregue uma vez no botdo @®. Agora pode escolher outro dia,
utilizando os botdes @(a] e @[ ¥, e reiniciar a consulta ou
programacao.

Copia para o dia seguinte das accdes ja programadas

Num programa de aquecimento ambiente, é possivel copiar para
o dia seguinte todas as accles programadas para um dado dia
(por ex., copiar para "TUE" todas as accbes programadas para
"MON").

Para copiar para o dia seguinte as ac¢des ja programadas, proceda
da seguinte forma:

1 Carregue no botao € para aceder ao modo de programagao/
consulta.
O modo actual fica a piscar.

2 Escolha o modo de funcionamento que pretende programar,
utilizando os botdes ®(a Je @[ ¥ .
O modo actual fica a piscar.
Pode sair da programacdo, carregando no botdo @i

3 Carregue no botdao < para confirmar o modo escolhido.
O dia actual fica a piscar.

4 Escolha o dia que pretende copiar para o dia seguinte,
utilizando os botdes ®(aJe @[ ¥ .
O dia escolhido fica a piscar.
Pode voltar ao estagio 2, carregando no botdo @R.

5 Carregue ao mesmo tempo nos botdes © e @i, durante
5 segundos.

Decorridos 5 segundos, o visor apresenta o dia seguinte (por
ex., "TUE", se estava originalmente escolhido "MON"). Tal indica
que o dia foi copiado.

Pode voltar ao estagio 2, carregando no botdo @.

Eliminar uma ou mais das ac¢oes programadas

A eliminacdo de uma ou mais das accbes programadas faz-se
enquanto estas sao armazenadas.

Depois de ter programado todas as accées de um dado dia,
certifique-se de que o visor apresenta 0 nimero mais elevado de
entre as acgdes que deseja guardar. Carregando durante
5 segundos no botdo €, vai armazenar todas as accdes, excepto as
que possuem um nUmero de accdo superior ao que estava
a visualizar.

Por ex., caso se carregue no botdo  quando surge o nimero de
accao 3, as accles 1, 2 e 3 sdao armazenadas, mas a accao 4
é eliminada.

Eliminar um modo

1 Carregue no botdo € para aceder ao modo de programagao/
consulta.

2 Escolha o modo de funcionamento que pretende eliminar,
utilizando os botdes ®(aJe @[]

O modo actual fica a piscar.

3 Carregue ao mesmo tempo nos botdes € e ®i& durante
5 segundos, para eliminar o modo escolhido.

Eliminar um dia da semana

1 Carregue no botdo € para aceder ao modo de programacao/
consulta.

2 Escolha o modo de funcionamento que pretende eliminar,
utilizando os botdes ®(a ] e @Y.

O modo actual fica a piscar.

3 Carregue no botao < para confirmar o modo escolhido.
O dia actual fica a piscar.

4  Escolha o dia que pretende eliminar, utilizando os botdes @(a)
JOIAR

O dia escolhido fica a piscar.

5 Carregue a0 mesmo tempo nos botdes € e ®i& durante
5 segundos, para eliminar o dia escolhido.

5.10. Utilizacado da opcéao de alarme remoto

Uma placa de circuito impresso opcional de E/S digitais,
EKRP1HBA, pode ser ligada a unidade interior e utilizada para
monitorizar remotamente o sistema. Esta placa de enderecos
disponibiliza 3 saidas isentas de tensdo:

W Saida 1 = LIGAR/DESLIGAR TERMICA
esta saida é activada quando a unidade se encontra em
aquecimento ambiente.

B Saida 2 = SAIDA DO ALARME
esta saida é activada quando a unidade se encontra num
estado de erro.

B Saida 3 = LIGAR/DESLIGAR MODO DE AGUA QUENTE
DOMESTICA
esta saida é activada quando a unidade se encontra em
aquecimento de dguas domésticas.

Para mais pormenores acerca da cablagem desta opc¢do, consulte
0 esquema eléctrico da unidade.

5.11. Utilizacado do controlo remoto opcional

Se, além do controlo remoto principal, estiver instalado um controlo
remoto opcional, o controlo remoto principal pode aceder a todas as
regulacdes; o segundo controlo remoto (secundério) ndo consegue
aceder as regulagdes de temporizacdo nem de parametros.

Para obter mais detalhes, consulte 0 manual de instalagao.
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5.12. Regulacées locais

A configuragao do sistema Daikin é efectuada através de regulagcdes
locais.

Neste manual de utilizacdo sdo explicadas todas as regulagdes
locais relativas ao funcionamento da unidade e as exigéncias do
utilizador. Na seccao "5.13.Tabela de regulacbes locais" na
pagina 19 encontra-se a lista de todas as regulagbes locais
e respectivos valores de fabrica. Essa lista também contém
2 colunas, onde pode registar a data e os valores das regulagdes
locais alteradas relativamente ao valor predefinido de fabrica.

Para obter uma lista completa das regulagbes locais, consulte
0 manual de instalacao.

Acede-se a todas as regulagdes locais, para as programar, através
da interface de utilizador da unidade interior.

A cada regulacdo local estd atribuido um nUmero ou cddigo de
3 algarismos (por exemplo, [5-03]), que é apresentado no visor da
interface de utilizador. O primeiro algarismo [5] indica o "primeiro
c6digo" ou grupo de regulagdes locais. O segundo e o terceiro
algarismos [03], em conjunto, indicam o "segundo cddigo".

Procedimento

Para alterar uma ou mais regulagdes locais, proceda da forma que
se indica de seguida.

SETTING

1 Carregue no botdo & durante pelo menos 5 segundos, para
entrar no MODO DE REGULACOES LOCAIS.
E apresentado o icone SETTING (3). E indicado o cédigo da
regulacdo local que se encontra escolhida 8-88 (2), com o valor
regulado a direita -88.8 (1).

2 Carregue no botdo ®®(a] para escolher o primeiro cédigo da
regulacdo local desejada.

3 Carregue no botdo ®®(¥] para escolher o segundo cddigo da
regulagdo local desejada.

4 Carregue nos botées @TIMERCa ] e @TMER(CY] para alterar
o valor definido para a regulagao local seleccionada.

5 Guarde o valor novo, carregando no botdo ®%.

6 Repita os estagios 2 a 4, para alterar outras regulacdes locais
que deseje.

7 Quando terminar, carregue no botdo +& para sair do MODO DE
REGULACOES LOCAIS.

INFORMACOES

As alteragOes efectuadas a uma regulagdo local apenas
sdo armazenadas quando se carrega no botdo @O®.
Se mudar o cédigo de regulacdo local ou carregar no
botdo &, a alteracao efectuada é anulada.

INFORMACOES

Antes de a unidade ser embalada, as regulagdes
foram efectuadas para os valores indicados em
"5.13. Tabela de regulagdes locais" na pagina 19.

Ao sair do MODO DE REGULACOES LOCAIS, pode
ser apresentada a indicacdo "88" no visor LCD do
controlo remoto, enquanto a unidade se inicializa.

0

AVISO

Ao percorrer as regulagdes locais, pode constatar
que ha mais regulacbes locais do que as
mencionadas em "5.13. Tabela de regulacdes locais"
na pagina 19. Essas regulagdes locais nao se
aplicam ao sistema e nao podem ser alteradas!

Para mais informacdes acerca da regula¢do relativa
a instalagdo, consulte o manual de instalacdo da
unidade interior. Para regulagdes diferentes do valor
de fabrica, contacte o seu instalador.

HXHD125A8V1B
Unidade de interior do sistema VRV IV
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5.13. Tabela de regulacées locais

Regulacao do instalador distinta do valor

de fabrica
Primeiro Segundo
codigo cddigo Nome da regulacdo | Data Valor Data Valor |Va|or de fabrica Gama Variacdo Unidade
0 Configuracao do controlo remoto
00 |Regulacdo relativa & instalacao!@ 2 2~3 1 —
01 |Regulacdo relativa & instalacao'@ 0 -5-5 0,5 °C
02 |N&o aplicavel. Nao altere o valor de fabrica. 1 — — —
P Eauecimento amblente M&todo 1-1/Método 2-0 1UGAR) | o - | -
04 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 1 — — —
1 Temporizacao do armazenamento automatico para aquecimento de aguas domésticas
00 |Estado: armazenamento nocturno 1 (LIGAR) 0/1 - -
01 |Hora de inicio do armazenamento nocturno 1:00 0:00~23:00 1:00 horas
02 |Estado: armazenamento diurno 0 (DESLIGAR) 0/1 — —
03 |Hora de inicio do armazenamento diurno 15:00 0:00~23:00 1:00 horas
2 Funcéo de recuo automatico
00 |Estado: recuo 1 (LIGAR) 0/1 — —
01 |Hora de inicio do recuo 23:00 0:00~23:00 1:00 horas
02 |Hora de paragem do recuo 5:00 0:00~23:00 1:00 horas
3 Ponto de regulacdo dependente das condigdes climatéricas
00 |Temperatura ambiente baixa (Lo_A) -10 -20~5 1 °C
01 |Temperatura ambiente alta (Hi_A) 15 10~20 1 °C
02 | Ponto de regulagéo com temperatura ambiente 70 25-80 1 oC
baixa (Lo_Ti)
03 |Ponto de regulagdo com temperatura ambiente alta 45 25-80 1 oC
(Hi_Ti)
4 Desinfeccao
00 |Estado: desinfeccao 1 (LIGAR) 0/1 — —
01 |Escolha de dia de desinfeccao Fri Mon~Sun — —
02 |Hora de inicio da desinfeccao 23:00 0:00~23:00 1:00 horas
5 Ponto de regulacao de desinfeccdo e recuo automatico
00 | Ponto de regulagao: temperatura de desinfecgao 70 60~75 5 °C
01 |Tempo de duragao da desinfecgdo 10 5~60 5 min.
02 |Temperatura de recuo da saida de dgua 5 0~10 1 °C
03 |Temperatura de recuo da divisao 18 17~23 1 °C
04 | Nao aplicvel. Nao altere o valor de fabrica. 0 — — —
6 Configuracao de opcao
00 |Regulacio relativa & instalacao'@ 0 (DESLIGAR) 0/1 — —
01 |Regulagio relativa & instalagao(® 0 (DESLIGAR) 01 — —
02 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
03 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
04 |Regulacdo relativa & instalacao!@ 0 0/2 1 —
7 Configuracao de opcao
00 [Nao aplicavel. Nao altere o valor de fabrica. 0 — — —
01 [Na&o aplicavel. Nao altere o valor de fabrica. 0 — — —
02 |Regulacio relativa & instalacao@ 0 (A) 01 — —
03 |Regulacio relativa & instalacao® 0 (DESLIGAR) 0/1 — —
04 |Regulacio relativa & instalacio® 0 (DESLIGAR) 0/1 — —
8 Configuracéo de opcao
00 |Regulacdo relativa & instalacao'@ 1 (LIGAR) 0/1 — —
01 |Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 1 — — —
02 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
03 |Estado: nivel baixo de ruido 1 1~3 1 —
04 |Regulacdo relativa a instalacao'@ 0 0~2 1 -
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| Regulagdo do instalador distinta do valor

de fabrica
Primeiro Segundo
codigo cddigo Nome da regulagdo | Data Valor Data Valor |Va|or de fabrica Gama Variagdo Unidade
9 Compensacao automatica da temperatura
00 |Regulaco relativa & instalacao'@ 0 -2~2 0,2 °C
01 |Regulaco relativa a instalacao'@ 0 -5~5 0,5 °C
02 |Regulagao relativa a instalagéo(a) 0 _5~5 0,5 °C
03 | Nao aplicavel. Nao altere o valor de fabrica. 0 — — —
04 | Nao aplicavel. Nao altere o valor de fabrica. 0 — — —
A Configuracéo de opgédo
00 |Regulacdo relativa & instalacao'@ 0 0~2 1 —
01 |Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
02 |Regulacio relativa & instalacao@ 10 5~15 1 °C
03 |Regulacdo relativa & instalacao'@ 35 25~80 1 °C
04 |Regulacdo relativa & instalacio@ 65 25~80 1 °C
b Pontos de regulacdo da agua quente doméstica
00 feoanqtﬁéicein:ee%ttjcl)agao. temperatura minima de 35 35-65 1 oC
01 feoan(;tﬁ:ceir;eegrg]ttjtl)agao. temperatura maxima de 45 35-75 1 oC
02 |Esado; quecimeto do guas domésticescom twew | o1 | - | -
03 | Ponto de regulagao: temperatura de 70 45-75 1 oC
armazenamento
" | armazenamento da qus quente domesica & 575 | 1| C
C Limites da temperatura de saida da agua
00 |Regulacio relativa & instalacio@ 80 37~80 1 °C
01 |Regulacéo relativa a instalacio@ 25 25-~37 1 °C
02 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 20 — — —
03 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 5 — — —
04 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
d Tempos de retencao do aquecimento de aguas domésticas
00 |Regulaco relativa & instalacao'@ 10 5~20 1 -
01 |Regulaco relativa a instalacao'@ 30 10~60 5 —
02 |Regulagao relativa a instalagéo(a) 15 5~30 5 _
03 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 15 — — _
04 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 40 — — —
E Modo de assisténcia
00 |Regulacdo relativa & instalacao'@ 0 0/1 — —
01 |Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — _
02 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — _
03 | Nao aplicvel. Ndo altere o valor de fabrica. 1 — — —
04 |Regulacio relativa & instalacao(@ 0 0~2 1 —
F Configuracao de opgao continuada
00 |Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 5 — — —
01 |Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 0 — — —
02 |Regulaco relativa a instalacao'@ 1 0~2 1 —
03 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 10 — — —
04 | Nao aplicavel. Ndo altere o valor de fabrica. 50 — — —
(a) _Paza‘mdais informagdes acerca da regulagdo relativa a instalagdo, consulte o manual de instalagdo da unidade interior. Para regulagdes diferentes do valor de fabrica, contacte o seu
Instalador.
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6. MANUTENCAO

6.1. Actividades de manutencéao

Para garantir um funcionamento excelente da unidade, devem ser
realizadas uma série de verificacdes e inspecgdes na unidade
aintervalos regulares, de preferéncia, uma vez por ano. Esta
manutencao deve ser efectuada pelo instalador ou pelo técnico de
assisténcia. Para obter mais detalhes, consulte o manual de
instalacao.

As Unicas operacdes de manutencdo que poderdo ser solicitadas
aos utilizadores sao:

B manter o controlo remoto limpo, usando um pano suave,
ligeiramente humedecido;

B verificar se a pressdao da d&gua indicada no mandémetro
é superior a 1 bar.

ATENCAO

Se 0 cabo de alimentacdo ficar danificado, tem de ser
substituido pelo fabricante, por um representante ou por
uma entidade semelhante, para evitar acidentes.

7. RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Esta seccao fornece informacdes Uteis para diagnosticar e corrigir
determinados problemas que possam ocorrer na unidade.

CAUSAS POSSIVEIS

ACCOES CORRECTIVAS

Nao ha indicagdes no controlador
digital (visor apagado)

+ Verifique se a energia eléctrica
ainda estd ligada a instalacéo.

+ A fonte de alimentac&o de tarifario
bonificado estd activo (consulte
0 manual de instalagdo).

Surge um dos cddigos de erro

Consulte o seu representante local.
Consulte o manual de instalacao
para obter uma lista pormenorizada
dos cédigos de erro.

O temporizador funciona, mas
as acgOes programadas sao
executadas a hora errada
(por ex., 1 hora adiantada ou
atrasada)

Verifique se a hora do relégio

e o dia da semana estdo regulados
correctamente; corrija-os, se for
necessario.

O temporizador da agua quente
doméstica esta programado mas
nao funciona.

Caso ndo seja visivel o icone O,
carregue no botdo @ para activar
o temporizador.

Falta de capacidade

Consulte o seu representante local.

ATENCAO

Durante longos periodos de inactividade (por ex., durante
0 Verdo numa instalagdo sé de aquecimento), é muito
importante.  NUNCA DESLIGAR A FONTE DE
ALIMENTACAO da unidade.

Desligando a fonte de alimentagdo, para o movimento
repetitivo automéatico da bomba, que se destina a evitar
encravamentos.

6.2. Informac6es importantes acerca do refrigerante
utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. Ndo
liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R134a
Valor GWPL): 1430

Tipo de refrigerante: R410A
Valor GWPL): 2087,5

(1) GWP = potencial de aquecimento global

Pode ser necessario efectuar inspeccdes periddicas para detectar

fugas de refrigerante, face a legislacdo aplicavel. Para mais
informacdes, contacte o seu instalador.
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