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Cisti¢ka vzduchu so zvlhéovanim

Typ pre postavenie na podlahe

Modely

MCK70ZVM-W
MCK70ZVM-H

« Pri prepojeni cisti¢ky vzduchu so
zvlhc¢ovacom a smartfénu
prostrednictvom bezdrétovej siete LAN

® je potrebné uviest [SSID] a [KEY]
vytlacené na nalepke SSID/KEY.

« [SSID] a [KEY] su pre kazdy vyrobok iné,
preto si SSID a KEY ulozte na bezpecné
miesto spolu s vyrobnym ¢islom.
Vyrobné cislo najdete na zadnej strane

vyrobku.

Pole pre zadanie SSID/KEY | | Pole pre zadanie vyrobného ¢isla

Cisticka vzduchu

so zvlhcovanim
NAVOD NA OBSLUHU

TWIN

STREAMER

- Dakujeme, Ze ste si zakupili tuto ¢isticku vzduchu so zvihéovanim.
« Pozorne si precitajte ndvod na obsluhu a postupujte podla neho, aby ste ju spravne

pouzivali.

« Pred pouzitim si preditajte ¢ast ,,Bezpe¢nostné preventivne opatrenia “.
Navod na obsluhu si uschovajte na bezpe¢nom mieste pre neskorsie pouzitie.
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Bezpecnostné preventivne opatrenia

B Dodrziavajte tieto preventivne opatrenia, aby sa zabranilo Skodam na majetku alebo zraneniam.
B Nasledky nespravneho pouzivania su kategorizované nasledovne:

/\ VAROVANIE /\ UPOZORNENIE

Ak nebudete presne dodrzZiavat tieto pokyny, moze
dojst k poskodeniu majetku alebo zraneniu, ktoré
moze byt, v zavislosti od okolnosti, vazne.

Ak nedodrzite tieto pokyny, méze to mat za nasledok
zranenie 0s6b alebo usmrtenie.

Bl Preventivne opatrenia, ktoré je potrebné dodrziavat, st kategorizované pouzitim symbolov:

® Nikdy sa nepokusajte. 0 Zaistite dodrziavanie pokynov.

A VAROVANIE Dodrziavajte, aby ste zabranili poziaru, zasiahnutiu elektrickym pridom alebo vaznemu zraneniu.

B Ohladom zastrcky a kabla elektrického napajania
® « Ak je jednotka v prevadzke, nevytahujte ju zo zasuvky.
(Dosledkom mébze byt vznik poziaru v dosledku prehriatia alebo uUraz elektrickym prddom)
« Nezasuvajte do zasuvky a ani nevytahujte zo zasuvky vihkymi rukami.
(Méze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom)
» Nepouzivajte takym spésobom, Zze dojde k prekro¢eniu hodnat na elektrickej zasuvke alebo
pripojenych spotrebic¢och a nepouzivajte napatie mimo rozsahu 220 - 240 V.
(Ak sa prekrocia hodnoty viaczasuvkovych napdjacich adaptérov a pod., z dévodu prehriatia, méze déjst
k vzniku poziaru)
« Pri vytahovani zo zasuvky netahajte za kabel elektrického napajania.
(Porusenie vedenia mbze mat za nasledok prehriatie alebo vznik poziaru)
« Nevykonavajte cinnosti, ktoré by mohli poskodit zastrcku a napajaci kabel.
® —Takéto Cinnosti zahifaju poskodenie, Upravu, nasilné ohybanie, tahanie, krutenie, zvazovanie, ukladanie @
tazkych predmetov na zastrcku alebo kabel.
Ak je zastrcka alebo napajaci kdbel poskodeny, kontaktujte miesto nakupu.
(Ak sa pouziva, ked je poskodeny, méze déjst k zasiahnutiu elektrickym priadom, skratu alebo vzniku
poziaru)

0 « Zastréku elektrického napajania zasuiite pevne po celej dizke.
- Nepouzivajte poskodent zastr¢ku elektrického napajania alebo volne zasunutu do zasuvky elektrickej
siete.
(Ak nie je spravne zasunuta zastrcka, méze dojst k Urazu elektrickym priadom, skratu alebo poZiaru
v dosledku prehriatia)
» Zo zastrcky elektrického napajania pravidelne odstranujte prach a iné necistoty suchou handrou.
- Ak sa jednotka nepouziva dlhsiu dobu, zastréku vytiahnite zo zasuvky elektrickej siete.
(Ohen moéze byt spdsobeny chybnou izoldciou spésobenou hromadenim prachu s vihkostou a pod.)
« Pri vykonavani udrzby, kontrole, premiestiiovani jednotky alebo dopihani nadrze na vodu
nezabudnite jednotku vypnut a odpojit zo siete.
(Mbze dobjst k zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu)

M Jednotka
» Na jednotke nepouzivajte horlavé spreje (lak na vlasy, insekticidy, dezinfekéné prostriedky,
prostriedky na oprasovanie vzduchu atd.) ani dezodoranty.
(Nepouzivajte takéto predmety tam, kde hrozi nebezpecenstvo nasatia do jednotky)
Jednotku neutierajte benzinom alebo riedidlom.
(Mbze dojst k poziaru, deformacii jednotky, prasknutiu alebo inym porucham)

).
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Bezpecnostné preventivne opatrenia

A VAROVANIE Dodrziavajte, aby ste zabranili poziaru, zasiahnutiu elektrickym pridom alebo vaznemu zraneniu.

H Vyrobok nepouzivajte na nasledovnych miestach

» Miesta, kde sa pouziva alebo méze unikat olej alebo horlavé plyny. (Dosledkom méze byt poziar
alebo dym zo vznietenia alebo nasavania do jednotky alebo zranenie z rozkladu alebo praskania plastu)

» Miesta, kde sa vyskytuju korozivne plyny alebo ¢astice kovového prachu.
(Dosledkom méze byt poziar alebo dym zo vznietenia alebo nasavania do jednotky)

« Miesta s vysokou teplotou a vihkostou alebo kde sa méze rozliat voda, ako napr. zachod a kupelha.
(Mbéze dbjst k poziaru alebo Urazu elektrickym pridom)

« Miesta pristupné malym detom alebo zvieratam bez dozoru.
(Mbze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo zraneniu. Dalsie informacie tykajuce sa vystavenia
radiovym vindm néjdete v casti )

» Miesta, kde je podlaha nestabilna.
(Méze déjst k namoceniu domacich predmetov a pod. alebo k poziaru ¢i Urazu elektrickym pradom, ak sa
jednotka prevrati)

Hl Pocas pouzivania

® » Nepouzivajte chlérové alebo kyslé cistiace prostriedky.
(Mbze dojst k poskodeniu zdravia v désledku produkcie toxickych plynov alebo k poraneniu v dosledku
degradacie alebo praskania plastu)

» Horiace cigarety alebo volny plamen udrzujte dalej od zariadenia.

(D6sledkom moze byt poziar alebo dym zo vznietenia alebo nasévania do jednotky)

« Nikdy sa nesnazte jednotku sami demontovat, rekonstruovat alebo opravovat.

(Méze dbjst k poziaru, Urazu elektrickym pridom alebo zraneniu). Pri opravach sa prosim obratte na
miesto zakupenia.

« Do vstupu alebo vystupu vzduchu nevkladajte prsty, tycky alebo iné predmety.

(Méze dbjst k zasiahnutiu elektrickym priddom, zraneniu alebo poskodeniu)
[O) « Do vystupu vzduchu alebo jednotky nenalievajte vodu. [O)
(MOze dojst k poziaru alebo urazu elektrickym prdadom)
« Nepouzivajte petrolej, benzin, riedidlo, lestiaci prasok, parafin, alkohol atd.
(Méze dobjst k prasknutiu, Urazu elektrickym priadom a poziaru)

« V blizkosti jednotky alebo priamo na nej nepouzivajte horlavé spreje (lak na vlasy, insekticidy,
dezinfekcné prostriedky, prostriedky na oprasovanie vzduchu atd.) ani dezodoranty.
(Nepouzivajte takéto predmety tam, kde hrozi nebezpecenstvo nasatia do jednotky)

Jednotku neutierajte benzinom alebo riedidlom.

(Méze dbjst k poziaru, deformacii jednotky, prasknutiu alebo inym porucham)
 Jednotku neumyvajte vodou.

(Méze dojst k trazu elektrickym prddom a poZiaru alebo poruche)

+ Ak je cisticka vzduchu umiestnena na mieste, ktoré pouzivaju ludia s kardiostimulatorom,
nezapinajte adaptér pripojenia k bezdrotovej LAN pouzitim tlacidla ON/OFF (ZAP/VYP)
komunikacie.

(M6ze to mat vplyv na ¢innost kardiostimuldtora alebo inych zariadeni spésobujuci problémy)

« Adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN nezapinajte v blizkosti ludi, ktori pouzivaju
kardiostimulatory alebo defibrilatory.

(Ak je prilis blizko, radiové viny mézu mat vplyv na ¢innost kardiostimulatora alebo inych zariadeni)

» Adaptér pripojenia k bezdrotovej LAN nezapinajte v blizkosti automatickych riadiacich zariadeni,
napr. automatické dvere.

(Nasledkom poruchy zariadenia moéze déjst k nehodam)

m 3.
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A VAROVANIE Dodrziavajte, aby ste zabranili poziaru, zasiahnutiu elektrickym pridom alebo vaZnemu zraneniu.

Pri prevadzke cisticky vzduchu z vonkajsej strany domu nie je mozné skontrolovat stav cisticky vzduchu,
jeho okolie, ludi v miestnosti atd. Pred pouzitim nezabudnite primerane skontrolovat bezpecnost vopred.
V zavislosti od okolnosti mézu byt ludia zabiti alebo vazne zraneni alebo moéze dojst k poskodeniu
majetku.

H Vopred skontrolujte (ked'ste doma) i

 Zastrcku elektrického napajania zasurite pevne po celej dlzke.
Na zastrcke elektrického napajania sa nesmie hromadit prach.
(Zahrievanie, vzplanutie a poziar m6zu byt dosledkom zlého kontaktu a chybnej izolacie)

« Uistite sa, Ze neexistuju ziadne rezervacie ¢asovaca planu nastavené inou osobou.
(Méze spoOsobit zly fyzicky stav v dosledku neocakavaného spustenia alebo zastavenia prevadzky.
Méze spOsobit nepriaznivé Ucinky na rastliny a zvieratd. Pouzivanie tejto Cisticky vzduchu ,nezarucuje”
vlhkost vzduchu v miestnosti)

« Uistite sa, ze s Cistickou vzduchu nie su ziadne problémy. Zabezpecte, aby zmeny v pride
vzduchu nepriaznivo neovplyvnovali ludi v miestnosti.
(Uistite sa, Ze tam nie su predmety, ktoré by mohli odletiet)
(Pridd vzduchu moze spdsobit pad predmetov, poZiar, zranenie alebo Skvrny na predmetoch
domacnosti)

B Pred spustenim cisticky vzduchu zvonku domu skontrolujte nasledovné

0 » Ak viete, Ze doma su ludia, dajte im vediet, Ze spustite alebo zastavite prevadzku na dialku.
(Ak niekto stoji doma na stolicke alebo rebriku, méze byt prekvapeny nahlym spustenim alebo
zastavenim prevadzky a moéze spadnut zo stolicky alebo rebrika. Zly fyzicky stav méze byt tiez
spdsobeny ndhlymi zmenami vo vnutornom prostredi)
— Prevadzku cisticky vzduchu je mozné spustit a zastavit stlacenim tlacidiel na samotnej cisticke

) vzduchu, aj ked'je prevadzkovana zvonku domu. ®
~ Cisti¢ku vzduchu neovladajte na dialku, ak st v miestnosti ludia, ktori ho nemézu ovladat sami, ako su
malé deti, [udia so zdravotnym znevyhodnenim, starsi [udia atd.
« Casto kontrolujte nastavenia a prevadzkové podmienky.

Zly fyzicky stav a nepriaznivé vplyvy na rastliny a zvierata moézu byt tiez sposobené nahlymi
zmenami vo vhutornom prostredi.
Ked'na cisticke vzduchu déjde k chybe, okamzite zastavte prevadzku a skontaktujte sa s miestom
nakupu.
Znova ho skontrolujte pomocou obrazovky prevadzky, aby ste zaistili zastavenie prevadzky.

B Ak sa objavia akékolvek priznaky abnormality a poruchy, jednotku okamzite vypnite a odpojte zo
zasuvk
Prl'k)iady abnormality a poruchy
- Jednotka nefunguje aj, ked je zapnuty vypinac.
« Prud cez kdbel prechadza alebo neprechddza, ak sa kabel pohne.
« Pri prevadzke sa ozyvaju neobvyklé zvuky alebo vibracie.
« Skrina jednotky sa zdeformovala alebo je nezvycajne horuca.
+ Objavil sa zdpach po spaleni. (Ak sa abnormalita neodstrani a jednotka sa nadalej pouziva, méze dojst
k poruche, Urazu elektrickym priadom, dymu, ohrnu a pod.)
Kontaktujte miesto nakupu.

nddnm
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Bezpecnostné preventivne opatrenia
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A UPOZORNENIE Dodrziavajte, aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym priidom, zraneniu alebo $kodam na majetku.

Tento vyrobok sa musi prevadzkovat v nasledujucom prostredi.
(Moze dojst k poruche)

Cistenie vzduchu: 1 az 40 °C

Zvlh¢ovanie a Cistenie vzduchu: 1 az 35 °C

H Pocas pouzivania

O

« Malé deti alebo imobilné osoby (kvoli chorobe alebo zraneniu) by nemali jednotku prevadzkovat
sami.
@ Pre EU, Velku Britaniu, Turecko:
Tento spotrebi¢ moézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s vynimkou pripadov, ked su pod
dozorom alebo dostavaju pokyny tykajlce sa pouzivania spotrebica od osoby, ktora je zodpovedna za
ich bezpecnost. .
Deti sa nesmu hrat so spotrebicom. Cistenie a idrzbu nesmu vykondvat deti bez dozoru.
@ Pre ostatné regiony:
Tento spotrebi¢ nie je uréeny na pouzitie osobami (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentéalnymi schopnostami alebo nedostatkom skuisenosti a znalosti s vynimkou pripadov, ked'su
pod dozorom alebo dostavaju pokyny tykajuce sa pouzivania spotrebica od osoby, ktora je
zodpovedna za ich bezpeénost.
—Na malé deti je potrebné davat pozor, aby sa so spotrebi¢com nehrali.
—Osoby, ktoré su silne intoxikované alebo uzivali lieky na spanok, nesmu jednotku obsluhovat.
(Méze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom, zraneniu alebo poskodeniu zdravia)
» Vodu z nadrze na vodu nepite. Vodu nedavajte zvieratam ani rastlinam.
(Méze dbjst k ujme na zvierati alebo rastline)
» Spalovacie zariadenia nepouzivajte tam, kde st priamo vystavené prudeniu vzduchu z vystupu
vzduchu.
(Dosledkom neuplného spalovania vykurovacieho zariadenia zalozeného na spalovani méze byt otrava
kysli¢nikom uholnhatym)
« V blizkosti jednotky nepouzivajte vyrobky, ktoré obsahuji jemny prasok, napr. kozmetika.
(M6ze dojst k urazu elektrickym pradom alebo poruche)
 Jednotku neprevadzkujte, ak sa pouzivaju vypary insekticidov.
- Po pouziti insekticidu sa uistite, Ze miestnost pred uvedenim do prevadzky dostato¢ne vyvetrate.
(Skody mézu byt spdsobené zdraviu z ddvodu odtoku nahromadenych chemickych zluéenin z vystupu)
» Jednotku nepouzivajte v blizkosti detektora dymu.
- Ak vzduch vychadzajuci z jednotky prudi v smere k detektoru dymu, reakcia detektora dymu sa méze
oneskorit alebo nemusi detekovat dym.
» Nepouzivajte s odstranenou nadrzou na vodu.
- Skontrolujte, ¢i st veko nadrze na vodu a tesnenie spravne pripevnené. (Méze doéjst k tniku vody alebo
zraneniu)
« Vystavenie radiovym vinam (odporucanie Rady 1999/519/ES)
- Tato jednotka obsahuje radiovy vysielac a zdroj Ziarenia.
Na ochranu zdravia pred neionizujicim ziarenim jednotky je potrebné dodrzat minimalnu vzdialenost
medzi jednotkou a pouzivatelom 30 cm.
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A UPOZORNENIE Dodrziavajte, aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym pridom, zraneniu alebo $kodam na majetku.

0 « Pri pouzivani jednotky spolu so vykurovacimi zariadeniami zalozenymi na spalovani ¢asto
miestnost vetrajte.
- Pouzitie tohto vyrobku nenahradza vetranie. (Potencialna pricina otravy oxidom uholnatym)
Tento vyrobok nedokaze eliminovat oxid uholnaty.
« Ak jednotku pouzivate tam, kde sa zdrziavaju domace zvieratd, davajte pozor, aby na jednotku
nemodili a nehryzli do kabla elektrického napajania.
(Mbze dobjst k poziaru, zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu)
« Pri pouzivani zvlh¢ovaca udrziavajte nadrz na vodu, zvlh¢ovaci zasobnik a jednotku zvlh¢ovacieho
filtra vzdy v cistote.
- Kazdy den vymente vodu v nadrzi na vodu za ¢erstvu vodu z vodovodu.
—Vodu, ktora zostala vo zvlhéovacom zasobniku, kazdy den odstrante.
- Pravidelne vykonavajte udrzbu vnutornych komponentov (zvlhéovaci zasobnik, jednotka zvlh¢ovacieho
filtra).
(Zdravie méze byt poskodené rozmnozenim plesni alebo baktérii v necistotach a vodnych usadeninéch)
Ak sa u vas vyskytnu akékolvek zdravotné tazkosti, poradte sa s lekdarom.
« Raz denne naplite nadrz na vodu vodou. Skontrolujte, ¢i zo spodnej casti nadrze neunika voda
v dosledku necistot zachytenych vo ventile alebo v jeho okoli.
(Pri iniku vody moze dojst k namoceniu predmetov v domacnosti, Urazu elektrickym prddom a tniku
elektrického pradu)
» Pred nasadenim koliesok sa uistite, Zze ste jednotku odpojili od elektrickej siete a Ze ste z nadrze na
vodu a zvlhcovacieho zasobnika vyliali vSetku vodu.
(Mbze dojst k poruche)

H Teleso jednotky
® « Neblokujte privody vzduchu ani vystup vzduchu bieliziiou, latkami, zavesmi atd.
(Prehriatie alebo poziar méze byt dosledkom nedostatoc¢nej cirkuldcie vzduchu) @®
» Na jednotku nepouzivajte dezodoracny sprej ani iné typy sprejov, ani ich nepouzivajte v blizkosti
jednotky.
(M&ze dojst k poruche)
» Na jednotku nelezte, nesadajte si na iu ani sa o Au neopierajte.
(Pri pade alebo prevrateni moze dojst k poraneniu)
« Nepokladajte jednotku do vodorovnej polohy ani ju nenaklanajte.
(Unik alebo rozliatie vody méze spdsobit uraz elektrickym pradom alebo poruchu)

®

M Pri presune jednotky
» Pred premiestnenim jednotky vypnite napajanie a vylejte vSetku vodu Drite za tieto drzadla
z nadrze na vodu a zvlhcovacieho zasobnika. (2 miesta)
(Méze dojst k namoceniu predmetov v domdcnosti atd. alebo k Urazu —] [
3

elektrickym pradom ¢i Uniku elektrického pridu v désledku vytecenia
‘l Nedrite tieto
@) drzadla

alebo rozliatia vody)
« Pri zdvihani jednotky z dovodu presunu s nou zaobchadzajte opatrne.
- Uistite sa, Ze jednotku vzdy drzite v spravnych miestach uchopenia.
Jednotku nedrzte pomocou drzadla na nddrzi na vodu alebo na
zvlhcovacom zéasobniku. (Ak jednotka padne, moze to mat za nasledok
zranenie)

CKOO004EU
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Opatrenia pocas pouzivania

Dalsie faktory

B Nepouzivajte tento vyrobok na Specialne ucely, ako je
uchovavanie umeleckych diel, akademickych textov/
materialov atd.

(Mo6ze dojst k zhorseniu kvality uschovanych predmetov)

B Vzduch nadmerne nezvilhcujte.
(M6ze dojst ku kondenzacii a vzniku plesni)

B Nepouzivajte ziadny z nasledujlcich typov kvapalin.
Teplu vodu (40 °C alebo viac), Spinavu vodu, vodu obsahujicu
aromaticky olej, chemické latky, ako je kyselina chlérova,
aromatické latky alebo cistiace prostriedky atd.
(M6ze dojst k deformdcii jednotky alebo poruche)
Vodu z ¢isticky vody, ionizovanu alkalicku vodu, mineralnu
vodu, vodu zo studne atd.
(M6ze dojst k upchatiu kovového filtra vodnej nadrze a rastu
plesni/baktérii)

B Davajte pozor na zamrznutie.
(M6ze dojst k poruche)
Ak hrozi nebezpecenstvo zamrznutia vody v nddrzi na vodu a vo
zvlh¢ovacom zasobniku, vylejte ju.

B Ak nepouzivate funkciu zvlh¢ovania, vylejte vsetku vodu
v nadrzi na vodu a vo zvlhcovacom zasobniku.
(Neprijemny zadpach méze byt désledkom mnozenia plesni alebo
baktérii v necistotach a vodnom kameni)

B V zévislosti od prostredia pouzivania skratte dobu udrzby.
Pri pouzivani na miestach s vysokou navstevnostou, ako su
hotely a verejné zariadenia, skratte dobu udrzby predradenych
filtrov.
(Ak sa predradeny filter upchd a jednotka sa nadalej pouziva, méze
dojst k poruche)

Vyrobok nepouzivajte na nasledovnych miestach

B Polohy, z ktorych prudi vzduch priamo na stenu, nabytok,
zaclony a pod.
(M6ze dojst k zafarbeniu alebo deformacii)

B Na hrubom koberci, postelnom potahu alebo matraci
Jednotka sa moéze naklonit, ¢o méze spdsobit vyliatie vody, alebo
snimac hladiny vody nemusi fungovat spravne.

B Miesta vystavené priamemu slne¢nému Ziareniu
(M0ze dojst k zafarbeniu, poskodeniu plastovych casti a praskaniu)

B Miesta vystavené vonkajsiemu vzduchu (napr. v blizkosti okien
atd.) alebo priamemu pradeniu vzduchu z klimatizacie atd.
Vlhkost a teplota v miestnosti sa nemusia spravne rozpoznat
a indikovat.

B Miesta s vysokou tiroviiou elektromagnetickych vin, napr.
v blizkosti elektromagnetického varica, reproduktorov atd.
Jednotka nemusi fungovat spravne.

B Polohy v blizkosti spalovacich zariadeni alebo vystavené
priamemu pradeniu vzduchu z vykurovacich zariadeni
(VIhkost a teplota v miestnosti sa nemusia spravne zistit a indikovat
alebo moze dojst k deformacii)

B Miesta, kde sa pouzivaju chemikalie a lieciva, ako su
nemochnice, tovarne, laboratoria, kozmetické salony
a fotografické laboratéria
(Odparené chemikalie a rozpustadla mézu znehodnotit
mechanické casti, sposobit tnik vody a navlhnutie veci, ako su
doméce potreby atd')

B Miesta vystavené sadziam (vodivému prachu) uvolfiovanym zo
sviecok, aromatickych sviecok atd.
Vykon filtrov moze byt znizeny, co méze spdsobit znecistenie
miestnosti v dosledku hromadenia prachu, ktory sa nezachytava.

O vystupe Streamera a aktivnych iénoch plazmy

V niektorych pripadoch z vystupu vzduchu vychdadza slaby zépach, lebo
sa vytvara malé mnozstvo ozénu. Jeho mnozstvo je ale zanedbatelné
a nemoze poskodit vase zdravie.

n /=

B V blizkosti jednotky nepouzivajte kozmetiku a pod., ktora
obsahuje silikon*.

* Vyrobky na starostlivost o vlasy (laky na vlasy, peny na vlasy,
prostriedky na osetrenie vlasov atd.), kozmetika, antiperspiranty,
antistatické latky, vodotesné spreje, lesklé latky, cistice skla,
chemické utierky, vosk atd

« Izolatory, ako napriklad silikén, sa mézu prilepit na ihlu jednotky
Streamera a nemusi djst k vystupu Streamera.

- Filter na zachytavanie prachu sa moze upchat, ¢o méze mat za
nasledok stratu kapacity cistenia vzduchu.

B Nepouzivajte ultrazvukové zvlh¢ovace alebo podobné
pristroje v blizkosti jednotky.
Filter na zachytavanie prachu sa moze upchat, o méze mat za
nasledok stratu kapacity ¢istenia vzduchu.

B Tato jednotka nie je uréena na pouzivanie v oblastiach
s vysokou vyskou (nad 2 000 m).

Televizory a radia -
udrziavajte vo M
vzdialenosti najmenej2m ) | | |
-
|~ AR B _
/M £ |

Nezakryvajte otvory
pre vstup a vystup
vzduchu

Nevystavujte [
priamemu slne¢nému ‘ \L

Chrante pred
priamym
slne¢nym Ziarenim

svetlu

Tento vyrobok nedokéze odstranit vietky toxické latky z tabakového
dymu (oxid uholnaty atd)

Zapach nie je mozné Uplne odstranit, ak sa neustale vytvara
(vytvorenie zdpachu materialu, zapach po domécich mildcikoch
a pod.)
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Najprv si precitajte

____IEEEN ®

Nazvy sucasti a funkcii

—/\ UPOZORNENIE

Jednotku nedvihajte pomocou drzadla na nddrzi na vodu alebo na zvlh¢ovacom zésobniku. (Ak jednotka padne, moze to mat za nasledok zranenie)

(. )

Lamely
Ovladaci \ J [ (ruéne ovladané) @l

panel/panel Kl

Jednotka generovania
aktivneho i6nu plazmy
Vndtri vystupu vzduchu.

Drzadlo je nizsie.

Jednotka —]
Streamera
Vnutri privodu

[

\\\

(prava strana).

—Snimac teploty
a snimac vihkosti

N\

\
.

Vndtri privodu vzduchu

s kontrolkami ﬁ;% Driadlo =
(na prenasanie jednotky)

o Q Adaptér pripojenia
Nadrz na bezdrétovej LAN
vodu Na obsluhu ¢isti¢ky

vzduchu pomocou
Zvlhéovaci —Snimac zapachu smartfonu.
zasobnik Vntri privodu vzduchu (Vnatri jednotky)

Nazov modelu/

[y

é\\\\N

Vyrobné dcislo

vzduchu (fava (prava strana).
strana). %
\ Snimaé PM2.5
| Z:L;tri privodu vzduch; (prava strana). M/ Kabel elektrického
Vstupy vzduchu trana 9, 29, 30, 35, 45 napéjania
@ Celo/Bok [— Zastrcka elektrického napajania @
\_ J/
\

Kryt jednotky Streamera

(
Hlavné odoberatelné diely

Aby ste predisli zraneniu alebo poruche, jednotku prevadzkujte iba so vietkymi

pripojenymi sucastami.

Neodstrafuijte kryt jednotky Streamera. Jednotka zvlhcovacieho filtra

D)
3
R

LN

N

LA AAIANARY

AT TRRRAAARTITR

\}\\\\ \ ERRAARRARRRARRRRE
DRRRRY

AN

j

Filter na zachytavanie prachu

(Biely filter)

Nédrz na vodu
Deodorizacny filter
(Cierny filter)

» Strana 14, 15, 36, 45

Jednotka upevnenia filtra

» Strana 15, 36

Zvlhcovaci zasobnik

» Strana 36, 39

Z - N
Vlozka .
s ionmi Plavak
striebra
Predradeny filter Nalepka SSID/KEY Neodstranuijte vlozku s iénmi striebra ani plavak.
MoZe sa skontrolovat, ¢i je predradeny filter odstraneny. { )

‘ ‘ 01_SK_3P693798-1B_SK.indd 8
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Najprv si precitajte
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Nazvy sucasti a funkcii

Ovladaci panel/panel s kontrolkami

[ Na stav rezimov prevadzky a obsluhy | [

sa upozornuje pomocou tonov.

Spustenie prevadzky .
Zmena nastaveni....

... 2 rychle pipnutia
... 1 kratke pipnutie

Zastavenia prevadzky
Ak sa nedd pouzivat
Upozornenie

... 1dlhé pipnutie
... 3 kratke pipnutia
... 3 dlhé pipnutia

.

Daikin eye

Zobrazuje stav zvoleného vzduchu s AIRMONITOR |y 3 farbach:
modra, oranzov4, cervend.

Ak je zvolené ,ug/m*,
rozsvieti sa v tej istej farbe ako kontrolka snimaca PM2.5.

L‘ ) Ak je zvolené ,°C",
rozsvieti sa vo farbach zobrazenych nizsie podla aktualnej vnitornej teploty.
Farba kontrolky &=/ 477 ] Oraniovémmaniové m
[ , . , ) Vnutorna teplota
Kontrolka privodu vody (¢ervena) ¢0) P <10 11-17 18-28 29-35 >36
Ked sa pocas zvlh¢ovania vyéerpéa voda v nadrzi na vodu, zaznie tén + Akjezvolené, %,
(3 dihé pipnutia) a kontrolka sa rozsvieti. rozsvieti sa v tej istej farbe ako kontrolka snimaca vihkosti.
\ J
Zastavte prevadzku, odpojte zastrcku napéjania a potom napliite nadrz
na vodu vodou.
Ak chcete zastavit vydavanie upozoriiovacieho tonu (3 dlhé pipnutia),
zmeirite nastavenie. » Strana 33, 34
Ak zazneju 3 dlhé pipnutia a kontrolka sa rozsvieti, aj ked'je v nadrzi na
vod voda.
\ 7
@,
TANK EMPTY M
5 pg/m3
Kontrolka Streamera (modrd)
Svieti podla prevadzkového stavu Streamera. » Strana 28 oC
%
E AIR MONITOR
Kontrolka snimaca vihkosti é PM25 &)
Zobrazuje uroven vihkosti v 3 farbach: modrd, oranzova, ¢ervena.
Farba kontrolky Oraniovémmaniové@
Vnutorna vihkost
%) 0-20 21-29 30-60 61-70 71-100
B Po spusteni prevadzky sa kontrolka rozsvieti modrou farbou pocas
prvych 30 sekind bez ohladu na troven vihkosti.
J
Kontrolka snimaca PM2.5
Oznacuje objem prachu v 3 farbach: modrej, oranzovej a cervenej. B Ak je citlivost snimaca PM2.5 nizka, zmente nastavenie citlivosti
« Modra zobrazuje, Ze vzduch je ¢isty. snimaca. » Strana 29, 30
B Citlivost snimaca PM2.5 méze byt nizka, ked'je rychlost prudenia
Farba kontrolky m0raniové Cervena vzduchu vysok4, napriklad,Turbo”. Nejde o poruchu, pretoze rychlost
Koncentracia PM2.5 prudenia vzduchu J’e S|Irv1a a prach sa nasaje do privodu vzduchu skér,
(ng/m?) 0-12 13-24 225 ako sa dostane k snimacu PM2.5.
i i T Rozsah detekcie snimacom PM2.5
B Po spusteni prevadzky sa kontrolka rozsvieti modrou farbou
pocas 1 minuty bez ohladu na objem prachu. Detekovatelny material
doméci prach, tabakovy dym, pel, trus a zvysky roztocov, chlpy
domacich zvierat, pevné castice nafty
Detekovatelné niekedy
pary, olejové vypary
\ J

m On
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Najprv si precitajte

-
Kontrolka MONITOROVANIE VZDUCHU (biela) (hruby odhad)

Zobrazuje, aké je zvolené nastavenie s AIR MONITOR

pg/m? (koncentracia PM2.5)
Ak koncentracia prekroci 99 pg/m?, zobrazi sa ,HI".
« °C(aktudlna vnutorna teplota)
Zobrazi aktualnu izbovu teplotu v rozsahu 0 °C az 39 °C. (Kroky 1 °C)

Ak je teplota pod 0 °C, zobrazi sa, 0" Ak je teplota nad 39 °C, zobrazi sa, 39"

« % (aktudlna vnutorna vihkost)
Zobrazi vlhkost v miestnosti v rozsahu 20 % az 90 %. (Kroky 1%)

Kontrolka sa rozsvieti aj vtedy, ked'je aktivne iba cistenie vzduchu.

pre zobrazenie. (Nastavenia v ¢ase nakupu: ug/m?)

Zobrazuje koncentraciu PM2.5 v miestnosti v rozsahu 0 az 99 pg/m?. (Kroky 1 ug/m?)

[--] sa zobrazi bezprostredne po spusteni prevadzky asi na 1 minutu bez ohladu na koncentraciu PM2.5.

[--] sa zobrazi bezprostredne po spusteni prevadzky asi na 30 sekind bez ohladu na vnutornu teplotu.

Ak je uroven vlhkosti pod 20%, zobrazi sa "20". Ak je Uroven vlhkosti nad 90%, zobrazi sa "90".

[..] sa zobrazi bezprostredne po spusteni prevadzky asi na 30 sekiind bez ohladu na vnutorni vihkost.

Zobrazenie na jednotke sa méze
li$it od toho u inych vihkomerov
alebo teplomerov.

+ Toje zdo6vodu, Ze vihkost, teplota
a objem PM2.5 sa stane
nerovnomernou aj v tej istej
miestnosti v dosledku prudenia
vzduchu. Pouzite, prosim,
kontrolku MONITOROVANIE
VZDUCHU ako hrubého odhadu.

Stavy kontrolky Monitorovanie

vzduchu a jej vyznamy( » Strana 47

@ 7
“ P G =
. ON/OFF
o DR %
¢ ¢ @ 5
-0 @ DA =
BRIGHTNESS
35 4 OFF HUM FAN MODE AUTO Q)
o=@ (Push for 2 sec.)

-~
Kontrolka snimaca zapachu

Oznacuje intenzitu pachov 3 farbami: modrou, oranzovou a ¢ervenou.
Modré zobrazuje, Ze vzduch je Cisty.

Farba o
&= o >

B Ak sa prevadzka spusti ihned'po zasunuti napajacej zastrcky,
kontrolka bude svietit namodro priblizne pocas prvej 1 minuty.

B Ak sa Uroven intenzity zapachu nemeni, senzor nemusi reagovat, aj
ked je vo vzduchu silny zapach.

B Nasledujuce typy pachov nemusia byt detegované: pachy domacich
zvierat, ktoré neobsahuju amoniak, cesnakové pachy atd.

B PretoZe vnimanie zapachu sa u jednotlivych oséb meni, v niektorych
pripadoch méze byt citit zapach, aj ked kontrolka svieti modrou
farbou.

Ak vas zdpach obtazuje, prepnite na manuélne prudenie vzduchu

a vyberte vysoky prietok vzduchu.

Zakladna citlivost snimaca zapachu sa urci podla Grovni zapachu
v 1 minute (priblizne) po kazdom zasunuti napéjacej zastrcky. Zastrcku
elektrického napéjania zasunte, ak je vzduch Cisty (bez zapachu).

Rozsah detekcie snimac¢om zapachu

Detekovatelny material

cigaretovy zdpach, zépach po vareni, zvierat a zo zachoda, odpadu,
plesni, sprejov, alkoholu

Detekovatelné niekedy

néhle zmeny teploty / vihkosti, pary, olejového dymu, plynu
emitovaného z vykurovacich zariadeni zalozenych na spalovani

S
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Najprv si precitajte

Nazvy sucasti a funkcii

Ovladaci panel/panel s kontrolkami

N
Detska poistka Kontrolky nastavenia vihkosti (biele)
BRIGHTNESS Indikuju nastavenie vlhkosti v 3 Urovniach (nizka, Standardnd, vysoka).
Podrite| -o-::QFF |stlacené priblizne 2 sekundy, aby sa nastavilo.
(To isté plati aj pre zrusenie.)
Kontrolka detskej poistky (biela) Kontrolka zvlhéovaca (biela)
Kontrolka sa rozsvieti, ked je aktivna detska poistka. Ak svieti, ¢innosti su Svieti Dot — .
obmedzené. Po stlaceni tlacidiel zaznie iba tén (3 kratke pipnutia), ¢im sa vieti pocas rja'stav?nla ZY c.ovamav. .
zabrani nesprévnej obsluhe malymi detmi. + Pomaly bliké pocas susenia zvlh¢ovacieho
m filtra. » Strana 24
Ak je jednotka odpojend, ked je aktivna detska poistka, detska poistka sa
vypne.
\ 7

\
Kontrolky nastavenia MONITOROVANIA VZDUCHU (biele)

Zobrazuje nastavenie Monitorovania vzduchu.
+ pg/m? (koncentracia PM2.5)

°C (aktudlna vnutorna teplota)

% (aktualna vnutorna vihkost)

TANK EMPTY B

“
pg/ms3 o
°C ¢

PRD
2D

Yo =0 2
ARMONTOR | |BRIGHTNESS HUM FAN
=@ (Push for 2 sec.)

Tlacidlo AIR MONITOR (MONITOROVANIE VZDUCHU)

Umoznuje zmenit polozku, ktord chcete monitorovat vo vzduchu

(PM2.5, teplota alebo vlhkost).

,
Tlacidlo BRIGHTNESS (JAS)

Pocas prevadzky pri kazdom stlaceni dochadza k prepinaniu medzi jednotlivymi troviiami jasu kontrolky ovladacieho panelu.

I—>—> STLMENY G d R 'AL 4 —I

Tuto funkciu pouzite, ak vas kontrolky rusia pocas spanku a pod.
Nasledujuce kontrolky sa nevypnd, ani ked je jas nastaveny na VYPNUTY.

komunikacie, kontrolka privodu vody”

,Kontrolka AUTOMATICKEJ prevadzky, kontrolka REZIMU, kontrolka VENTILATORA, kontrolka zvlh¢ovaca, kontrolky nastavenia vihkosti, kontrolka detskej poistky, kontrolka

n]]m=
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Kontrolky VENTILATORA (biele)

Oznacuju aktivne nastavenie VENTILATORA v 4 Urovniach (tichy, nizky, standardny, turbo).

p
Kontrolky REZIM (biele)

Oznaéuju REZIM prevadzky.
.

-
Kontrolka AUTOMATICKEJ prevadzky (biela)
Svieti poas AUTOMATICKE) prevadzky.

.
Komunikacna kontrolka )
Tlacidlo komunikacie ON/OFF (ZAP/VYP)
Poutzité pri obsluhe ¢isticky vzduchu pomocou smartfonu.
Kazdym stlacenim sa prepina medzi komunikaciou,ZAP" a,VYP". Kontrolka komunikécie sa rozsvieti aj, ked'je komunikécia nastavend na,ZAP".
Pred pouzitim vykonajte nastavenia pripojenia.
7
Tlacidlo AUTO
Optimalna prevadzka sa vykonava podla stavu miestnosti.
r \ J
@ N Tlacidlo ON/OFF (ZAP/VYP) @
ON/OFF
Stlacenim ZAPNETE napdjanie, opatovnym stlacenim ho
VYPNETE.
Po zastaveni prevadzky sa méze vykonat susenie zvihcovacieho
filtra. ( > Strana 24
\ v
{al o
—————
f N
: Tlacidlo MODE
M O DE AUTO O Stla¢enim vyberte pozadovany REZIM.
» Strana 24
\ v
_ " Tla¢idlo nastavenia FAN )
— n
(VENTILATORA)
Stlacenim vyberiete pozadovanu rychlost
Lprl]denia vzduchu. (> Strana 22 )
[ -
Tlacidlo nastavenia HUM (ZVLHCOVANIA)
Stlacenim ZAPNETE/VYPNETE prevadzku zvlh¢ovania a vyberiete nastavenie vihkosti.
» Strana 23
. Kontrolka zvlh¢ovaca sa vypne, ked je zvlh¢ovanie nastavené na,VYPNUTE"
.
( )
0 symboloch nastavenia rychlosti pridenia vzduchu a vihkosti
Tabulka symbolov
Ventilator Nastavenie vlhkosti
Symbol 2 2D DRD > () (] ()
Nastavenie Tiché Nizke Standardné Turbo Nizke Standardné Vysoké
.

:1 pL
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Priprava pred uvedenim do prevadzky

@

— /\ VAROVANIE

Pred instaldciou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastrcku elektrického
napajania. (Moze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo zraneniu)

n Kontrola prisluSenstva

Deodorizacny filter.......1
Pred spustenim pripojte

k jednotke. ( » Strana 14, 15

Navod na
obsluhu........5
Pod jednotkou

Navod na obsluhu
(tento navod) .....cccceeeeeee 1
Pod jednotkou

Kolieska

+ Koliesko so zaistenim ......2 %@
+ Koliesko bez zaistenia....... 2 @
Skrutka kolieska (M3)....8

Pod lamelou

E Umiestnenie jednotky v miestnosti

Pred instalaciou odstrante upevnovaciu pasku na spodnej strane,
ktora zaistuje napajaci kabel, a potom vyberte napajaci kabel.

LR

)

- /
& Kébel elektrického

Upevnovacia paska
(modra)

napajania
Najmenej
100 cm
‘Lﬁ od stropu
HQ

Najmenej 30 cm
od steny

Prudenie vzduchu /< !

* Dodrzujte vzdialenost od steny, aby sa napéjaci kabel pevne
neohybal. (M6Ze dojst k poskodeniu alebo zahriatiu)

Naj m;m/

od steny

m]3=
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Ukazovatele pre dobré umiestnenie

« Zvolte polohu odkial méze prud vzduchu dosiahnut vsetky priestory
miestnosti.

« Jednotku umiestnite na stabilny povrch. Ak je jednotka umiestnend
na nestabilnom povrchu, moézu sa zosilnit vibracie z jednotky.

« Akrusenie z napajacieho obvodu vo vnutri jednotky alebo kablov
sposobuje rusenie obrazu televiznej obrazovky alebo emisiu statického
Sumu z blizkych radii alebo stereo suprav, presunte jednotku najmenej
2 m od zariadenia.

S bezdrétovymi telefénmi alebo radiovymi hodinami sa tiez
nepriblizujte k tomuto zariadeniu.

- Tato jednotka obsahuje radiovy vysiela¢, minimélna vzdialenost
oddelenia medzi Ziariacou sucastou zariadenia a pouZivatelom je
30cm.

+ Aby ste zabranili Skvrnam na stenach, umiestnite jednotku podla
rozmerov umiestnenia na obrazku. Upozorfiujeme v3ak, Ze kedZe tato
jednotka nasava znecisteny vzduch, niektoré typy stien sa mozu
zafarbit aj pri dodrzani merani na obrazku.

V takych pripadoch sa uistite, Ze medzi jednotkou a stenou je
dostatoc¢na vzdialenost.

+ Pridlhodobom pouzivani na rovhakom mieste sa moze zafarbit
zakladna jednotky, podlaha a okolité steny, pretoze vzduch sa nasava
do privodov vzduchu v blizkosti zékladne jednotky. Odporuca sa
pravidelné ¢istenie.

« Jednotku umiestnite na plochy povrch.

07/06/2024 16:08:57 ‘ ‘
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B Nasadenie koliesok

—/\ UPOZORNENIE

Pred nasadenim koliesok sa uistite, Ze ste jednotku odpojili od elektrickej
siete a Ze ste z naddrze na vodu a zvlh¢ovacieho zasobnika vyliali vietku
vodu. (M6ze dojst k poruche)

1. Jednotku polozte tak, aby jej predna cast smerovala
nahor.

+ Akje predna cast otocena smerom nadol, méze sa poskriabat.

2 o Pevne utiahnite pomocou prilozenych skrutiek, aby ste
zabranili chrasteniu.

Celnd strana

(jednotka)
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Orientdacia upevnenia

« Pripevnite kolieska so zaistenim do rohov v prednej casti
jednotky.

Umiestnite kolieska tak, ako je to znazornené na obrazku nizsie.

Kolieska so 75 =0
zaistenim =

I 3 C l —— Zaistovacia paka
Zaistovacia paka 6,!: = ;_:rp_J

Pripevnite tak,
aby tato strana

. smerovala
Kolieska bez

zaistenia

(Pri pohlade zdola)

- Pocas upevinovania koliesok nepouzivajte zaistovacie packy, pretoze by
mohlo dojst k odpojeniu koliesok.

« Poinstalacii vyrobku na pozadované miesto zapnite zaistovacie packy.

« Pri premiesthovani zariadenia pomocou koliesok dbajte na to, aby ste
ho presuvali pomaly, pretoze v zavislosti od materidlu podlahy méze
dojst k poskriabaniu podlahovych ploch.

‘ ‘ 01_SK_3P693798-1B_SK.indd 14

+ Na lavej a pravej strane su 2 zaistovacie packy.

Zaistit | Odistit || 222

Spustenim Zdvihnutim
zaistovacej zaistovacej
paky zaistite paky odistite

- Zaistovacie packy ovladajte rukami.
+ Pri pouzivani vyrobku ho pouzivajte so zaaretovanymi zaistovacimi
packami.

n Nasadenie deodoriza¢ného filtra

1. Vyberte nadrz na vodu.

@ Bezpecne drzte rukovat na nadrzi na vodu a pomaly tahajte
nadrz smerom k sebe, pricom stlacajte paku.

Drzadlo

@ Nadrz na vodu vyberte tak, Ze prstom podrzite ¢ast bo¢ného
zaistenia na nadrzi na vodu, aby sa odblokovala.

Cast bo¢ného zaistenia

« Pri uvolhovani ¢asti bo¢ného zaistenia nezabudnite
nadrz na vodu podopriet rukou. (Nadrz na vodu moze
spadnut.)

n]4m
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Najprv si precitajte

Priprava pred uvedenim do prevadzky

—/\ VAROVANIE

Pred instalaciou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastrcku elektrického
napajania. (Méze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo zraneniu)

2. Vyberte zvihéovaci zasobnik.

Mierne nadvihnite
a vytiahnite

| Zvlh¢ovaci zasobnik
3. Odoberte jednotku upevnenia filtra.

@ Posunte upevnovaci vystupok na jednotke na upevnenie filtra
do strany , aby sa odblokoval.

Upevnovaci
/ vystupok

/"/

1

@ Zdvihnite rukovat v hornej casti jednotky upevnenia filtra
a potiahnite ju smerom k sebe.

4. Deodorizacny filter vyberte z vrecka.

- Deodorizacny filter nema prednu ani zadnu cast.

Deodoriza¢ny filter ‘

Pri praci pouzivajte rukavice.
(Prach z deodoriza¢ného filtra vam
moze zaspinit ruky.)

« Prilikvidacii vrecka deodoriza¢ného filtra a susiaceho prostriedku
dodrziavajte miestne predpisy o triedeni odpadu.

m]5n
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5. Nasadte deodorizacny filter.

Kratku stranu filtra zasunte Uplne do jednotky a umiestnite ju na
filter na zachytavanie prachu.

Kratka strana filtra

=

[\ Deodoriza¢ny filter

[S nainstalovanym
deodoriza¢nym filtrom]

1 ).
1/fi  Medzery vlavo

\'\' avpravo
2//y
i

Deodorizacny filter

Prach z deodorizac¢ného filtra moze sfarbit filter na zachytavanie
prachu do cierna, ale to neovplyvriuje Uc¢innost zachytavania
prachu.

6. Nasadte jednotku upevnenia filtra.
Nasadte jednotku na
upevnenie filtra
a posunte upeviovaci

vystupok do strany a ,
aby sa zaistil.

Upevnovaci vystupok

Nezabudnite zaistit jednotku upevnenia filtra. Ak sa jednotka prevadzkuje bez
zaistenia jednotky na upevnenie filtra, méze sa vyskytnut abnormalny hluk alebo sa
moze zhorsit vykon.

7 o Pripevnite zvlh¢ovaci zasobnik.

8. Nasadte nadrz na vodu.

Ak chcete spustit zvlhcovanie, pred nasadenim nadrze na vodu
vykonajte postup z Casti E Priprava nadrze na vodu.

- Pri spusteni prevadzky, ak je pocut ton upozornenia a kontrolka
snimaca zapachu blika, deodoriza¢ny filter a jednotka upevnenia
filtra nie su spravne nainstalované. Opatovne nainstalujte
deodorizacny filter a jednotku upevnenia filtra.

« Pri nasadzovani nddrze na vodu sa nedotykajte casti bo¢ného
zaistenia.

(Moze dojst k zachyteniu prstov)

M
o -mm-
¢ PM25 @) 3 dlhé

pipnutia

E=
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Najprv si precitajte

H Priprava nadrze na vodu (pre zvlh¢ovanie)

Do nadrze na vodu nenalievajte Ziadne z nasledujucich latok.

« Teplu vodu (40 °C alebo viac), Spinavu vodu, vodu obsahujucu
aromaticky olej, chemické latky, ako je kyselina chlérovd, aromatické
latky alebo cistiace prostriedky atd. (M6ze dojst k deformacii
jednotky alebo poruche)

+ Vodu z ¢isticky vody, ionizovanu alkalickd vodu, minerainu vodu,
vodu zo studne atd.

(M6Ze dojst k rozsireniu plesni alebo baktérii)

KedZe ponechanie zvyskovej vody vo zvlhéovacom zasobniku

vedie k neprijemnému zapachu a usadzovaniu necistot,

nezabudnite raz denne odstranit zvyskovi vodu zo zvlhéovacieho
zasobnika a spustit zvlh¢ovanie.

Napliite nadrz na vodu vodou a skontrolujte, ¢i zo spodnej casti

nadrze neunika voda v dosledku necistot zachytenych vo ventile

alebo v jeho okoli.

Ak dochéadza k tniku vody, neprijemnému zépachu alebo hromadeniu

necistot

Nelejte vodu priamo do zvlh¢ovacieho zasobnika.

Pred prevadzkou sa uistite, Ze ste nadrz na vodu pevne uzavreli.

(Do nadrze sa moze dostat prach a sposobit tnik vody)

Pri privode vody zhora

1. Otvorte nadrz na vodu. Paka
Bezpecne drzte rukovat na nadrzi i
na vodu a pomaly tahajte nadrz =
smerom k sebe, pri¢om stlacajte ﬂ | Drzadlo
paku.

Otvorte do polohy, v ktorej
to bude zaistené.

‘ ‘ 01_SK_3P693798-1B_SK.indd 16

2. Pomaly nalejte vodu do hrdla nadrze na vodu pomocou
krhly.

- Prinasadzovanido « Nevylievajte vodu inak

jednotky sa nedotykajte
veka nadrze na vodu.
(M6ze dojst k zachyteniu
prstov)

ako do hrdla.

(M6ze dojst k poruche)
Nenalievajte vodu za pInu
ciaru vo vnutri hrdla.

+ Prinalievani vody sa (M6ze dojst k uniku vody)

nedotykajte casti bocného

zaistenia. J
(N&drz na vodu moze ——
spadnut.)

« Pri dodéavani vody cistite
nadrz na vodu kazdy den
pretrepanim malého
mnozstva vody vo vnutri,
aby ste spustili operaciu

zvlh¢ovania. ( » Strana 37, 38

PIna ¢iara

3 o Zatvorte nadrz navodu

—

=l
% Stlacajte, kym sa neozve
zvuk zachytenia

- Prizatvarani sa nedotykajte cast
bo¢ného zaistenia.
(Mbze dojst k zachyteniu prstov)

n]6n
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Najprv si precitajte
- VAROVANIE
Pred instalaciou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastrcku elektrického

Prllp rava pred uvedenim do preva’dzky napéjania. (Moze dojst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo zraneniu)
Pri napustani vody do nadrze na vodu 3. Nasadte nadrz na vodu.

P - Podrzte rukovat < Pri i vkaj
1. Vyberte nadrz na vodu. e ?" n.asaf’z?vam s negotyka’te
a nainstalujte nadrz na ¢asti boéného zaistenia.
@ Bezpecne drzte rukovdt na nddrzi na vodu a pomaly tahajte vodu do jednotky tak, (Mbze dojst k zachyteniu prstov)
nadrz smerom k sebe, pricom stlacajte paku. %e ju zasuniete do

zvlh¢ovacieho zasobnika.

f Nadrz na vodu
1
%4 @ Vlozte tak, aby sa J ‘ @ Stlacajte, kym sa neozve J

Zvih¢ovaci zasobnik|__hodila k tejto Casti zvuk zachytenia

@ Nadrz na vodu vyberte tak,
Ze prstom podrzite cast
bo¢ného zaistenia na nadrzi
na vodu, aby sa odblokovala.

B Zasunte napajaciu zastrcku do elektrickej zasuvky

Cast bo&ného zaistenia « Zékladna citlivost snimaca zapachu sa urci podla trovni zédpachu
. Pri uvolitovani ¢asti boéného zaistenia nezabudnite v prvej minute (priblizne) po kazdom zasunuti zastrcky napajacieho
P . . zdroja.
nadrz na vodu podopriet rukou.
P P Zastrcku elektrického napajania zasunte, ak je vzduch ¢isty (bez
2. Napliite nadrz na vodu vodou z vodovodu. zapachu).

Zastrcka elektrického napajania

+ Vykonajte to na mieste, kde [Pri pohlade zdola]
vyliatie vody nesposobi problém.

« Pred naplnenim nadrze na vodu
vodou ju vycistite tak, ze ju vo
vnutri pretrepte malym

Zasuvka elektrického napéjania

@ mnozstvom vody. Nedotykajte sa ventilu @
Postupy udrzby ndjdete v Casti v strede.

» Strana 37, 38 (Voda v n&drzi na vodu

moze vytekat)

+ Pri plneni nadrze na vodu neodstranujte jej veko.
(M6ze dojst k uniku vody v désledku vniknutia cudzich latok
do nadrze)
Kovovy filter na hrdle zabranuje vniknutiu cudzich latok.

« N&drz na vodu bude po naplneni po pInu ciaru vazit priblizne
3,3 kg.
Pri prenasani drzte nddrz na vodu pevne oboma rukami.

Plné ciara

Pri prenasani napliite az sem

« Nedopliajte vodu nad plnu ¢iaru nadrze na vodu.
(Pri prendsani nadrze na vodu alebo pri jej nasadzovani do
jednotky moze dojst k vyliatiu vody)

- Kedze horny povrch nie je utesneny, voda sa vyleje, ak sa
nadrz prilis nakloni.

« Ak nadrz na vodu obsahuje vodu, neumiestiiujte ju na
podlahu ani na koberec. (M6ze dojst k stlaceniu ventilu
v strede a vyliatiu vody)

n]/m=
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Obsluha Cisticky vzduchu pomocou smartfonu

»

Ak chcete ovladat cisticku vzduchu pomocou smartfénu

Pripojenim vasho smartfonu k cisticke vzduchu pomocou bezdrétovej LAN mozete ovladat Cisticku vzduchu z vasho smartfonu cez internet.
(Nastavenie v ¢ase nakupu: ,VYP")

Specifikacie adaptéra pripojenia bezdrotovej LAN: Podporované normy IEEE802.11b/g/n (HT20) (len 2,4 GHz), kanaly 1 az 13CH
Pouzite v nasledujiicom prostredi siete (bezdrotové smerovace LAN)

Sposob kédovania: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Sposob konfiguracie IP: DHCP alebo pevna IP adresa

Norma komunikacie: IPv4

(HTTP proxy nie je podporovany)

Predbezné opatrenia pri pouzivani bezdrotovej LAN

B Pretoze bezdrotova LAN pouziva radiové viny na odosielanie a prijem tidajov, existuje nebezpecenstvo tajného odpocuvania
a neopravneného pristupu.
Pri pouziti bezdrétovej LAN nezabudnite Uplne pochopit nebezpecenstvo a zaistit adaptér pripojenia bezdrotovej LAN tak, aby sa ostatni nemohli
k nemu pripojit. To znamena chrante SSID/KEY, ID prihlasenia sa do aplikacie a heslo vasho smerovaca bezdrétovej LAN tajné pre ostatnych.
Ak niekto neopravnene ziskal pristup k vyrobku a tento vyrobok ovlada, vypnite adaptér pripojenia bezdroétovej LAN pouzitim tlac¢idla ON/OFF (ZAP/VYP)

komunikacie. (» Strana 12, 20

B Vopred si uvedomte, ze nebudeme zodpovedni za skody, ktoré vzniknu, ak tento vyrobok pouzijete bez prijatych
bezpecnostnych opatreni.

B Pouzitie v blizkosti inych bezdrotovych zariadeni LAN alebo mikrovinnych rir méze ovplyvnit bezdrotovi komunikaciu LAN.

B Tento vyrobok nemozno priamo pripojit ku komunikacnej linke poskytovatela telekomunikacnych sluzieb (poskytovatel
internetu atd.).

Pri pripojeni na internet sa nezabudnite pripojit pomocou smerovaca a pod.

—/\ VAROVANIE

B Ak je cisticka vzduchu umiestnena na mieste, ktoré pouzivaju [udia s kardiostimulatorom, nezapinajte adaptér pripojenia k bezdrdtovej LAN pouZitim
@ tlacidla ON/OFF (ZAP/VYP) komunikacie. @
(Moze to mat vplyv na ¢innost kardiostimulatora alebo inych zariadeni sposobujuci problémy.)
B Adaptér pripojenia k bezdrotovej LAN nezapinajte v blizkosti ludi, ktori pouzivaju kardiostimulatory alebo defibrilatory.
(Ak je prilis blizko, radiové viny mézu mat vplyv na ¢innost kardiostimulatora alebo inych zariadeni)
B Adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN nezapinajte v blizkosti automatickych riadiacich zariadeni, napr. automatické dvere.
(Nésledkom poruchy zariadenia méze dojst k nehodam)

Podrobné Specifikacie, ndvody na instalaciu, sposoby nastavenia, ¢asto kladené otazky, vyhlasenie o zhode a poslednu verziu tohto ndvodu najdete na
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com.

—[ ) INFORMACIE

Spolo¢nost Daikin Industries, LTD. tymto vyhlasuje, ze radiové zariadenie typu MCK70ZVM-W, MCK70ZVM-H je v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Zakladné parametre adaptéra pripojenia bezdrotovej LAN

Co Hodnota

Rozsah frekvencie 2412~2472 MHz

Rédiovy protokol IEEE 802.11b/g/n (HT20)

Rédio-frekvenény kanal 13

Ucinny izotropny vyzarovany vykon 17,15dBm (11b) /16,22 dBm (11q) /
16,24 dBm (11n)

Elektrické napajanie 14V=/100 mA

] 8=
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Najprv si precitajte

Obsluha Cisticky vzduchu pomocou smartféonu

Priprava pred pripojenim

Zakaznik zodpoveda za poskytnutie:
uvedenou na app.daikineurope.com.

+ Bod pristupu bezdrétovej LAN
+ Nainstalovana aplikacia ONECTA zadarmo

\ "2 jednotke.

- smartfénu alebo tabletu s miniméalnou podporovanou verziou Android alebo iOS

- Internetové pripojenie a komunikacné zariadenie, napr. modem, smerovac a pod.

Poznamka: V pripade potreby su SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo) umiestnené

Internet

) | Smerovac

—/\ VAROVANIE

Pri prevadzke disticky vzduchu z vonkajsej strany domu nie je mozné skontrolovat stav Cisticky vzduchu, jeho okolie, ludi v miestnosti atd.

Pred pouzitim nezabudnite primerane skontrolovat bezpe¢nost vopred.

V zavislosti od okolnosti m6zu byt ludia zabiti alebo vazne zraneni alebo méze dojst k poskodeniu majetku.

B Vopred skontrolujte (ked'ste doma)
. Zastreku elektrického napéajania zasurite pevne po celej dizke.
Na zastrcke elektrického napajania sa nesmie hromadit prach.
(Zahrievanie, vzplanutie a poziar mozu byt dosledkom zlého kontaktu a chybnej
izolacie)

- Uistite sa, Ze neexistuju Ziadne rezervacie ¢asovaca planu nastavené inou
osobou.

(Moze sposobit zly fyzicky stav v dosledku neocakévaného spustenia alebo
zastavenia prevadzky. Moze sposobit nepriaznivé Ucinky na rastliny a zvierata)

- Uistite sa, ze s Cistickou vzduchu nie st Ziadne problémy. Zabezpecte, aby zmeny
v prude vzduchu nepriaznivo neovplyvriovali ludi v miestnosti. (Uistite sa, Ze tam
nie su predmety, ktoré by mohli odletiet)

(Prud vzduchu moéze spdsobit pad predmetov, poziar, zranenie alebo $kvrny na
predmetoch domécnosti)

B Pred spustenim disticky vzduchu zvonku domu skontrolujte

nasledovné
Ak viete, Zze doma su [udia, dajte im vediet, Ze spustite alebo zastavite prevadzku
na dialku.
(Ak niekto stoji doma na stolicke alebo rebriku, moéze byt prekvapeny ndhlym
spustenim alebo zastavenim prevadzky a méze spadnut zo stolicky alebo rebrika.
Zly fyzicky stav moze byt tiez spdsobeny nahlymi zmenami vo vnutornom
prostredi)
Prevadzku cisticky vzduchu je mozné spustit a zastavit stlacenim tlacidiel na
samotne;j Cisticke vzduchu, aj ked je prevadzkovana zvonku domu.
Cisti¢ku vzduchu neovladajte na dialku, ak st v miestnosti fudia, ktori ho
nemozu ovladat sami, ako st malé deti, fudia so zdravotnym znevyhodnenim,
starsi ludia atd.
Casto kontrolujte nastavenia a prevadzkové podmienky.
Zly fyzicky stav a nepriaznivé vplyvy na rastliny a zvierata mézu byt tiez
sposobené nahlymi zmenami vo vnitornom prostredi.
Ked'na cisticke vzduchu dojde k chybe, okamzite zastavte prevadzku
a skontaktujte sa s miestom nakupu.
Znova ho skontrolujte pomocou obrazovky prevadzky, aby ste zaistili zastavenie
prevadzky.

Nastavenia spojenia

[} skontrolujte, ¢i ma smerovac vstavané WPS

@ Pre m aktivovanie adaptéra pripojenia k bezdrotovej
LAN stlacte.

@ Stlaéte a drzte stlacené asi 5 sekund a ked' kontrolka

komunikacie na jednotke blika oranZovou farbou, stlacte

tlacidlo WPS* na smerovaci do 2 minut.

Ako sa meni ovladanie tlacidlom WPS smerovacom.
Podrobnosti najdete v ndvode dodanom so smerova¢om.

Tlacidlo WPS

* Ak pouZivate funkciu automatického pripojenia int ako WPS, pozrite si
navod prilozeny k smerovacu pri prevadzke tlacidla automatického

pripojenia.
\.

Pripojte ¢isti¢ku vzduchu k sieti

© 0006000000000 00000000000000000 00 00

Nastavenie je ukoncené, ak kontrolka komunikacie na jednotke
svieti zelenou farbou.
Kontrolka mdze svietit ¢ervenou farbou pred prepnutim na zelent farbu, az kym
nie je spojenie medzi adaptérom pripojenia k bezdrotovej LAN a smerovacom
uplné v zavislosti od komunikacného prostredia; toto vsak nie je porucha.

Ak kontrolka komunikécie na jednotke svieti oranzovou farbou, opakujte kroky 1 az 2.
Ak sa pripojenie nepodari, postupujte podla krokov

Ak smerovac¢ nema vstavané WPS

» Strana 20 ) .

@ Prepojte vas smartfon a smerovac cez bezdrotovu siet LAN.
V nastaveniach smartfonu otvorte bezdrdtovu siet LAN a skontroluijte, ¢i je
smartfén pripojeny k SSID pouZzivaného smerovaca.

@ Spustte aplikaciu a uskuto¢nite nastavenia.
Otvorte nainstalovanu aplikaciu ,ONECTA" a ovladajte ju v stlade

s ndvodom na obrazovke.

(® ovladajte éisticku vzduchu.
Teraz mozete ovladat ¢isticku vzduchu pouzitim smartfénu doma alebo
na cestach.

J
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E Ak smerova¢ nema vstavané WPS Pripojte Cisticku vzduchu k
Aj ked' nevyberiete pouzitie WPS, dodrzujte nizsie uvedené kroky.

@ Pre aktivovanie adaptéra pripojenia k bezdrotovej LAN stlacte .

@ Spustte aplikaciu a dodrziavajte navod na pripojenie ¢isticky vzduchu a smerovaca.

- SSID a KEY su potrebné pre pripojenie.
(Nalepku so SSID a KEY mézete néjst na mieste zobrazenom na obrazku ba pravej strane.)

Umiestnenie SSID a KEY )

\.

Podrobné $pecifikacie, navody na instalaciu, sposoby nastavenia, ¢asto kladené otazky, vyhlasenie o zhode a poslednu verziu tohto ndvodu najdete na

app.daikineurope.com.

Op0
=]

Stav kontrolky komunikacie
Svieti alebo blik4 podla stavu komunikacie bezdrétovej LAN tak, ako je zobrazené niZsie.

Zelend Adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN sa pripéja k smerovacu
. . Prepojenie adaptéra pripojenia k bezdrétovej LAN a smerovaca nie je nastavené
Svieti Oranzova L . . L . . . S
- Adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN sa pripaja k smerovacu (okamzZite po zapnuti komunikacie)
Cervena Adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN sa neda pripojit k internetu
@ Nesvieti Funkcia adaptéra pripojenia bezdrétovej LAN je vypnutd @

L/

( Ak jednotku (¢isticku vzduchu) nie je mozné najst pomocou aplikacie

« Znova vykonajte nastavenia pripojenia.
« Smerovac presurnite blizsie k Cisti¢ke vzduchu.

Ak chcete vypnut funkciu adaptéra pripojenia k bezdrotovej sieti LAN

Stlaéte| ovorr |- B Ak chcete zapnit funkciu adaptéra, stlaéte znova ON’/'?ZFF .
\ J

LELUEEE DA AK cheete resetovat adaptér pripojenia k bezdrétovej LAN na $tandardné nastavenia z vyrobného zavodu

« Ak chcete vratit nastavenie a pod. adaptér pripojenia k bezdrotovej LAN je mozné resetovat na Standardné nastavenia z vyrobného zavodu z ¢asu

nakupu.
Ak resetujete na Standardné nastavenia vyrobného zavodu, nastavenia siete, ako aj historické tdaje sa vymazu, ako napriklad pocet odpovedi

snimacov.
Pri likvidacii jednotky alebo ak ju prevediete na nového pouZzivatela, resetujte ju na standardné nastavenia vyrobného zavodu, aby ste vymazali

interné udaje.
@ Ak chcete zapnut kontrolku komunikacie, stlacte .
@ Stlacte a drzte stIaEené‘ FAN |a ‘ MODE ‘st’léasne asi 5 sekund, aby sa jednotka zastavila.

« Zaznie kratke pipnutie a kontrolka komunikacie (oranzova) a kontrolka AUTOMATICKEJ prevadzky (biela) blikaju priblizne 20 sekund.
+ Povykonani resetu na Standardné nastavenia z vyrobného zavodu je pocut dIhé pipnutie a vietky kontrolky sa vypnu.
« Ak sa po kroku @ rozsvieti kontrolka komunikécie a vypne sa iba kontrolka AUTOMATICKEJ prevadzky, opakujte kroky @ a @

)=
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Jednotku nevypinajte odpojenim zastrcky elektrického napéjania pocas prevadzky.
(Désledkom moze byt vznik poziaru v dosledku prehriatia alebo uUraz elektrickym pradom)

Lamely

b

=

Pred pouzitim otvorte lamelu ru¢ne.
(KedZe je lamela ovladana rucne, po skonceni prevadzky sa
automaticky nezatvori.)

Ak chcete zmenit smer pradenia
vzduchu

Nastavte lamely do poZadovanej polohy.
Lamela méze regulovat prudenie vzduchu
v 4 smeroch.

]
AUTO

Pribl. 70°

)

Ked'chcete nechat jednotku rozhodnut o najlepSom prevadzkovom rezime (AUTOMATICKA prevadzka)

Naplrite nadrz na vodu vodou. ( » Strana 16, 17

- Privykonavani tejto operacie sa uistite, Ze je jednotka zvlh¢ovacieho filtra pripojena.
« Vodu vo zvlh¢ovacom zasobniku a v nddrzi na vodu vymienajte kazdy den.

- Uistite sa, ze na vodu v nddrzi na vodu pouzivate vodu z vodovodu.

Stlacte| AUTO |.

«  Optimalna prevadzka sa vykonava podla stavu miestnosti.
« Rozsvieti sa kontrolka AUTOMATICKEJ prevadzky (biela).

@ « Ak sa po¢as AUTOMATICKEJ prevadzky stlaéi, kontrolka zodpovedajuica aktualnemu rezimu prevadzky bude blikat priblizne 5 sekund. @

Rezim prevadzky Kontrolka REZIMU

Kontrolky nastavenia vlhkosti

Kontrolka rezimu
EKONO

2{AlauTo

Cistenie vzduchu ¢
VENTILATOR)

@@ (AUTO

Zvlh¢ovanie .
VENTILATOR)

Bud, @ (Nizky)" @ (Standardny)” alebo (@ (Vysoky)”

Rezim monitorovania -

.\-_:Blikanie

O AUTOMATICKEJ prevadzke

B Posudenie stavu vzduchu a rezimu prevadzky na

Jednotka automaticky prepina medzi prevadzkami cistenia
vzduchu a zvlhéovania vzduchu na zaklade podmienok vnutornej
teploty a vihkosti.

« Rychlost prudenia vzduchu sa nastavuje automaticky. Ak vas
prevadzkovy zvuk obtazuje, rozsah rychlosti pridenia vzduchu je
mozné zmenit.

« Ak je vlhkost vysoka, spusti sa prevadzka cistenia vzduchu.

« Akje vzduch dcisty a nastavena vlihkost bola dosiahnuta (pocas
zvlhcovania) priblizne 5 minut, rezim sa automaticky prepne do

rezimu monitorovania.
» Strana 25

- Stlacenie pocas prevadzky sposobi zastavenie prevadzky.

Vnutorna vihkost (%)

100

zaciatku AUTOMATICKEJ prevadzky

Cistenie vzduchu

Zvlh¢ovanie a Cistenie
vzduchu

5 10 15 20 25 30 35 40
Vnutorna teplota (°C)

Po zastaveni prevadzky zvlh¢ovania sa moze automaticky vykonat operacia susenia zvlh¢ovacieho filtra. (> Strana 24

Ak chcete zastavit operaciu susenia zvlhcovacieho filtra, stlacte znova .

« Pocas zvlh¢ovania sa rozsvieti kontrolka zvlh¢ovania.
« Pocas zvlhcovania moze teplota v miestnosti klesnut.

« Pocas zvlhcovania mézete pocut $pliechanie, ale nejde o poruchu. (> Strana 48

« Ak sa dosiahne nastavend vlihkost alebo sa pocas zvlh¢ovania rozsvieti kontrolka privodu vody, zvlih¢ovanie sa zastavi, ale prevadzka cCistenia vzduchu

bude pokracovat.

)] m
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Pokial je jednotka v prevadzke, nehybte s nou a nepripevnujte ani neodstranujte jej casti.
Méze dojst k uniku vody, poskodeniu alebo poruche.

TANK EMPTY m @ =
\\ o 2 @
pg/m3 [ L2 RN
°C ¢ L ~
% HUM @ L2ry} L
<¢ o Pas g |AvonToR | HUM | ’ FAN ‘ |MODE| ’ AUTO ‘

HQ

Stlacte (D .

- Stlacte znova pre vypnutie.
Ak bola pocas poslednej 1 hodiny spustend operacia zvlh¢ovania a ¢istenia vzduchu, méze sa vykonat operacia susenia zvlhéovacieho filtra.

» Strana 24
o]

Ak chcete zastavit operéciu susenia zvlh¢ovacieho filtra, stlacte znova

, ak chcete

« Ak naposledy prebiehala AUTOMATICKA prevadzka, automaticky sa vykona AUTOMATICKA prevadzka. Stlacte ‘ FAN ‘alebo‘ MODE
vykonat iba cistenie vzduchu.

+ Ak predtym prebiehala prevadzka zvlh¢ovania vzduchu, automaticky sa spusti zvih¢ovanie. Ak chcete vykonat iba Cistenie vzduchu, stlacte ,
kym nezhasne kontrolka zvlhcovaca.

Ak vykondvate len Cistenie vzduchu, zlejte vodu z nddrze na vodu a zvlh¢ovacieho zasobnika.

« V ¢ase nakupu je jednotka nastavena do rezimu prevadzky istenia vzduchu v rezime AUTO VENTILATOR.
« Ak sa odpoji napdjacia zastrcka alebo sa jednotka zastavi a znovu spusti, znovu sa spusti prevadzka, ktora prebiehala naposledy.
+ Bezprostredne po zasunuti napajacej zastrcky nie je mozné zmenit nastavenie prevadzky asi na 2 sekundy.

Zmena rychlosti pradenia vzduchu

Stlacenim pocas prevadzky zmenite rychlost pradenia vzduchu.

« Kazdym stla¢enim sa prepina medzi kontrolkami VENTILATORA (biele).

P @ :Tichy q o 6 Nizky q ozo'zocz.:Standardny q ):Turbo 1

Viytvéra sa jemny vanok. Odporuca sa pouzitie pocas hodin spanku.
KedZe sa znizi vykon deodorizacie, odporuca sa nastavenie VENTILATORA na hodnotu,,Standardny” alebo vyssiu, ak je potrebné

rychlo odstranit zapach z miestnosti.

m Okolity vzduch sa rychlo ¢isti pomocou velkého pridu vzduchu. Odporuca sa na pouZitie pri upratovani miestnosti.

).
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Prevadzka

Zvlhéovanie a Cistenie vzduchu

TANK EMPTY B @ cf\
“w 2 (€1 2
ON/OFF
Hg/ms3 [ 7 a
°C L] ~
% -0 @ @A) -

<t - ARMONITOR
6 PM25 &

Naplnte nadrz na vodu vodou. ( » Strana 16, 17

1. Stlacte d) .

2 o Stlacenim prepnete nastavenie vihkosti.

« Kazdym stlacenim sa prepina medzi kontrolkami nastavenia vihkosti (biele).

P @ ik —) @@ Giendardnd) —) @ ) V'YP —I

« Stlacenie pocas prevadzky spdsobi zastavenie prevadzky.
Po zastaveni prevadzky sa automaticky spusti susenie zvlhcovacieho filtra.

m Prevédzka sa vykonava automaticky pri vihkosti 40 % (*) ako hruby odhad.

Prevadzka sa vykonava automaticky pri vihkosti 50 % (*) ako hruby odhad.

Prevédzka sa vykonava automaticky pri vihkosti 60 — 70 % (*) ako hruby odhad.

Po dosiahnuti cielovej vlhkosti sa jednotka zvlh¢ovacieho filtra zastavi.
*V zavislosti od vnutornej a vonkajsej teploty a vlhkosti a od podmienok v miestnosti méze byt cielova vihkost prekrocena (alebo nedosiahnutd).

» Strana 52, 53

Pri vykondvani tejto operdcie sa uistite, Ze je jednotka zvlh¢ovacieho filtra pripojena.

Vodu vo zvlh¢ovacom zasobniku a v nadrzi na vodu vymienajte kazdy den.

Uistite sa, Ze na vodu v nadrzi na vodu pouzivate vodu z vodovodu.

KedZe ponechanie zvyskovej vody vo zvlhéovacom zasobniku vedie k neprijemnému zapachu a usadzovaniu necistot, nezabudnite raz denne
odstranit zvyskovu vodu zo zvlhéovacieho zasobnika a spustit zvlhéovanie.

- Vykonajte pocas prevadzky zvlh¢ovania, ako aj Cistenia vzduchu.
(Nie je mozné vykonat iba prevadzku zvlh¢ovania.)
+ Aj ked'ste zvolili rychlost pridenia vzduchu, ktora vyhovuje vasim preferenciam, ak sa rozsvieti kontrolka privodu vody, rychlost pridenia vzduchu sa
zmeni na,Tichy”
Ak nechcete, aby sa rychlost pridenia vzduchu zmenila na,Tichy’, zmente nastavenie.
(V zavislosti od stupna zapachu a prachu sa rychlost pridenia vzduchu nemusi zmenit na,Tichy“)
Aby zvlhcovaci filter lahsie absorboval vodu, rychlost pridenia vzduchu ,Turbo” bude potlacena priblizne na 10 minut od zaciatku zvihcovania. Potom
sa prevadzkovy zvuk zmeni, pretoze sa zmeni aj rychlost pridenia vzduchu na nastavenu rychlost pridenia vzduchu.

Nie je vidiet ziadnu paru ani hmlu.
Pocas zvlh¢ovania moze teplota v miestnosti klesnut.

Pocas zvlh¢ovania mozete pocut $pliechanie, ale nejde o poruchu. ( » Strana 48
Ak sa dosiahne nastavena vihkost alebo sa pocas zvlh¢ovania rozsvieti kontrolka privodu vody, zvlhcovanie sa zastavi, ale prevadzka cistenia vzduchu

bude pokracovat.

m)3n
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Pokial je jednotka v prevadzke, nehybte s nou a nepripevnujte ani neodstranujte jej casti.
Méze dojst k uniku vody, poskodeniu alebo poruche.

TANK EMPTY B @ 7
\\ “ 2 @
pg/m3 ® TS BON
C ] ~
% -0 HUM A} []
<t o s ‘ R MON ‘:lfi",‘f* | HUM | ‘ FAN ‘ |MODE| | AUTO |
o=@ (Push for 2 sec.)

HQ

(O RXTILY TR A [ M i LRl Nastavenie v éase nakupu:,,ZAP”

Po zastaveni prevadzky zvlh¢ovania a €istenia vzduchu pomocou vykonajte Cistenie vzduchu so znizenym prietokom vzduchu priblizne na 1 hodinu, aby sa

vysusili zvih¢ovacie filtre, ¢im sa skrati obdobie, ked filtre zostanu polosuché a je pravdepodobné, Ze sa v nich budd mnozit baktérie.
+ Kontrolka zvlh¢ovaca (biela) pomaly blika.

+ Ak sa po prevadzke zvlhc¢ovania a Cistenia vzduchu vykona Cistenie vzduchu na 1 hodinu alebo dlhsie, susenie zvlh¢ovacich filtrov sa nevykona.
+ Ak nechcete vykonat susenia zvlhcovacieho filtra, zmerite nastavenie. ( » Strana 33, 34

Ak chcete zastavit prebiehajlice susenie zvlh¢ovacieho filtra, stlacte .

v

« Ak pocas susenia zvlh¢ovacieho filtra stlaél’te‘ FAN

MODE lalebo| AUTO |, susenie zvlh¢ovacieho filtra sa ukon¢ a nastavi sa rychlost prudenia
vzduchu a rezim podla stlaceného tlacidla alebo sa vykond automaticka prevadzka.

Rezimy prevadzky

Optimélna prevadzka sa vykondva vyberom rezimu, ktory je vhodny pre danu aplikaciu. Rychlost pridenia vzduchu sa nastavuje automaticky, ked'je
@ jednotka prevadzkovand v rezime.

Pocas prevadzky stlaécte| MODE |

+ Kazdym stlacenim sa cyklicky prepinaju kontrolky REZIM (biele).
AUTO VENTILATOR EKONO PROTIPELOVY VLHKOST CIRKULACIA

PRE > S > %> @ > @

+ Zvlh¢ovac je zapnuty, ked'je zvoleny rezim VLHKOSTI.

+ Aj ked'vyberiete iny rezim ako rezim VLHKOSTI, ak jednotka zostane v rezime VLHKOSTI priblizne 3 sekundy alebo dlhsie, kym sa cyklicky prepinaju
rezimy, prevadzka zvih¢ovania bude ZAPNUTA.

» Ak pocas automatickej prevadzky alebo rezimu VLHKOSTI stlacite , zvlh¢ovanie bude nadalej ZAPNUTE a nastavi sa rezim AUTO VENTILATOR.

n)4n
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Prevadzka

REZIM Pouzitie a funkcia

AUTO
VENTILATOR

EKONO

Automatické nastavenie rychlosti pradenia vzduchu

Nastavenie ventilatora (Tichy, Nizky, Standardny, Vysoky) sa automaticky upravi podla stupia zne¢istenia vzduchu
a vlhkosti (ked'je aktivne zvlh¢ovanie).

Cistiaci vykon sa zlep3uje so zvy$ovanim rychlosti prudenia vzduchu.

Ak vas prevadzkovy zvuk obtazuje, rozsah rychlosti prudenia vzduchu je mozné zmenit.

* Maximalna rychlost pradenia vzduchu pocas rezimu AUTO VENTILATOR je Vysoka” ktoré je menej vykonna ako,Turbo”.

« Ak chcete zmenit Uroven vlhkosti, stlacte .

« Stupen znecistenia vzduchu zodpoveda objemu prachu a intenzite zdpachu v okolitom vzduchu.

© © 0 0 0000 0000000000000 000000000000 000000000000 0000000000000 00000000000 00

V rezime Gspory energie v rezime EKONO sa nastavenie VENTILATORA automaticky prepina iba medzi Tichym a Nizkym
rezimom. Spotreba energie (*1) a prevadzkova hlu¢nost sa znizia.
Ak je vzduch Cisty a dosiahla sa nastavena urovern vlhkosti (ked'je aktivne zvlh¢ovanie), po uplynuti priblizne 5 minut sa
automaticky aktivuje rezim monitorovania. Odportica sa pouzitie pocas hodin spanku.
*1V porovnani s rezimom AUTO VENTILATOR (priblizne 15,4 Wh) je spotreba energie v rezime EKONO (priblizne 8,4 Wh)
priblizne o 7,0 Wh nizsia.
Pripad testovacich podmienok v Japonsku: prevadzka na ploche 10 m? pocas 1 hodiny. Za predpokladu, Ze 1 cigareta bola
fajcend okamzite po zapnuti jednotky.

~— ReZim uspory energie — Akjevzduch éisty anastavena =~ —————ReZim monitorovania———

vihkost sa dosiahne pribliZne za - Ventilator sa pravidelne spusta a zastavuje

5 minut... a kontroluje sa prasnost, zapach a vihkost.

+ Vypnite nasledujuce funkcie, aby ste este viac znizili
spotrebu energie.

Jednotka pracuje
automaticky s rychlostou
prudenia vzduchu,Tichy”

a,Nizky". Zvlhéovanie (*2)
Ak sa znizi uroven vlhkosti alebo B
. . Akti n plazmy VYP
sa zisti prach alebo zapach...
\_ J . J

*2 Kontrolka zvlh¢ovaca zostane svietit.

- Kapacita cistenia a zvlh¢ovania vzduchu sa znizi, pretoze sa pouziva len prevadzka,Tichy” a,Nizky".
+ KedZe pocas zastavenia ventilatora sa vzduch v miestnosti nenasava, citlivost snimaca PM2.5, snimaca zapachu a snimaca
vlhkosti sa znizi. Ak nechcete znizit citlivost snimacov, nastavte rezim monitorovania na,VYP".( » Strana 31, 32

« Ak chcete zmenit Urover vlhkosti, stlacte . y

m)5n
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Znizenie hladiny pelu
|PROT|PEL'OVY Jemny prid vzduchu sa vytvara kazdych 5 minat prepinanim medzi nastavenim VENTILATORA , Standardny” a,, Nizky*,
aby sa pel'mohol nasat a zachytit skor, ako sa dostane na podlahu.
- Ak chcete zmenit Groven vlhkosti, stla¢te .
Boj proti suchému hrdlu a pokozke
Vlhkost vzduchu sa automaticky nastavuje tak, aby bola setrna k hrdlu a pokozke.
Ak vas prevadzkovy zvuk obtazuje, rozsah rychlosti pridenia vzduchu je mozné zmenit.
- Kedze sa udrziava relativne vysoka vlihkost, ak je rozdiel B Podmienky v miestnosti a cielova vihkost
teplot medzi vonkajsim a vnutornym prostredim velky, 100
- moze dojst ku kondenzacii. 90}
VLHKOST - Nastavenie vlhkosti sa nastavuje automaticky. Cielovu g 80
vlhkost nie je mozné zmenit. g 70
= 60|
« Ak stlacite , ked'je aktivny rezim VLHKOSTI, rezim > 50|
> [
VLHKOSTI sa zastavi a aktivuje sa rezim AUTO VENTILATORA. < L 70% ?/0
O 30 o 0%
(; L L L L L L
10 15 20 25 30
Teplota v miestnosti (°C)
Ak chcete, aby vzduch obiehal v miestnosti
Vzduch v miestnosti je udrziavany cisty a lokalne zmeny teploty st potlacené. Preto je prave ucinnejsie, ak je jednotka
@ . nainstalovana na opacnej strane, nez klimatizacia.
CIRKULACIA  Rychlost pridenia vzduchu je Vysoka asi 30 miniit po spusteni prevadzky, aby vzduch obiehal v miestnosti.
Potom sa zisti akakolvek zmena teploty v okoli jednotky a automaticky sa upravi rychlost pridenia vzduchu.
(Bez funkcie nastavenia teploty.)
Ak je vnutorna teplota nizka, rychlost pridenia vzduchu nemusi byt,Vysoka“.
\ (Aby sa potlacil akykolvek pocit chladu spdsobeny pridenim vzduchu) y

Pouzitie a funkcia
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Pokrocilé nastavenia

Pokrocilé nastavenia

Funkcia

Nastavenie vystupu Streamera
(Normalny/Nizky)

Nastavenia v ¢ase nakupu: Normalny

Ak vam sycivy zvuk generovany vystupom

2o Streamera alebo zapach ozénu vadi, nastavte

vystup Streameru na nizku hodnotu.

« Odporuca sa nastavenie na,Normalny’, pretoze pri
nastaveni na,Nizky" sa znizuje vykon deodorizacie
atd.

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| () |na asi 5 sekund

a ked'sa rozoznie kratke

pipnutie, stlacte BRLGHTQEES

pri drzani stla¢eného| () |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

uvolnite| () |a|®AeHTES

Kontrolka PROTIPELOVY blika
a potom sa rozsvieti.

~ SAZ -
[Blikajuce — sa

rozsvieti]

Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka VENTILATOR prepne
z blikania na svietenie.

N
— Ry
=N

,Normalny” |, Nizky”

m)/m
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Pokrocilé nastavenia

Stlacenim d) prepnete nastavenie*.

Kazdym stlacenim sa prepina medzi
,Normalny” a,Nizky".

PP

o

>

,Normalny” 4Nizky”
B Prevadzkovy stav Streamera

Nastavenie vystupu
Nastavenie Streamera
Normalny| Nizky
s Tichy, Nizky ZAP-VYP| VYP
= Standardny ZAP - VYP
= Turbo ZAP
AUTO VENTILATOR/
£ PROTIPELOVY/ ZAP-VYP
& | VLHKOST/CIRKULACIA
EKONO ZAP -VYP | VYP
AUTOMATICKA prevadzka ZAP - VYP

« Prevadzkovy stav Streamera ZAP-VYP
znamen4, Ze sa Streamer automaticky
zapina a vypina v zavislosti od stupria
znecistenia vzduchu a rychlosti
prudenia vzduchu.

O kontrolke Streamera

+ Kedje stav nastavenia Streamera
,ZAP-VYP" alebo ,ZAP*, vzdy svieti.
(Napriek tomu pocas rezimu
monitorovania nesvieti).

Nesvieti, ak je stav nastavenia
Streamera ,VYP".

.. | BRIGHTNESS
Stlacte| % ofF |-

Zaznie kratke pipnutie a kontrolka
PROTIPELOVY a kontrolka nastaveného
VENTILATORA budu blikat.

YV

—_ e —
o
700N

[Blikanie]
Nl
A
7N
N I 7
,/'?\,
,Normadlny” |, Nizky”

Ked'kontrolka blika,
vytiahnite zastrcku
elektrického napajania zo
zasuvky elektrickej siete,
pockajte najmenej 5 sekund
a potom znova zasuiite
zastrcku elektrického

napajania.
Nastavenie je teraz
ukoncené.
Zéstlr.éka.elektrického
napajania
Zasuvka —|

elektrického
napdjania '

=

‘\

+ Ak sa tento postup nevykong, jednotka
sa nevrati do normalneho rezimu
prevadzky.

- Nastavenia sa zapamadtaju aj po
vytiahnuti napajacej zastrcky.

* Ak sa kontrolka neprepne, odpojte jednotku, pockajte najmenej 5 sekind, potom znova zapojte zastr¢ku napajacieho zdroja a vyssie uvedeny postup zopakujte od zaciatku.
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Pokrocilé nastavenia

Funkcia

Nastavenie vystupu aktivnych
ionov plazmy
(ZAP/VYP)

Nastavenie v ¢ase nakupu: ZAP

Ak vas zapach ozonu obtazuje, nastavte vystup

aktivnych iénov plazmy na VYP.

Ak je nastavené na ,VYP’, vypustanie aktivnych
ionov plazmy sa zastavi, avsak odstrafiovanie
prachu a zdpachu pokracuje.

+ Ak vés zdpach 0zénu bude obtazovat aj po
nastaveni vystupu na,VYP’, nastavte vystup
Streamera na,Nizky".

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| (/) |na asi 5 sekund

a ked'sa rozoznie kratke

pipnutie, stlacte| AUTO

pri drzani stlaceného | () |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

uvolnite| () |a| AuTO |.

Kontrolka AUTOMATICKE)J
prevadzky blika a potom sa
rozsvieti.

AUTO

[Blikajuce — sa
rozsvieti]
Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka nastavenia vlhkosti prepne
z blikania na svietenie.

N | 7
- -
7 | N
N | 7
e
+LAP” ~NYP”

Nastavenie citlivosti snimaca
PM2.5
(Nizky/Normalny/Vysoky)

Nastavenie v ¢ase nakupu: Normalny

Nastavenie citlivosti snimac¢a PM2.5 je mozné

nastavit na, Nizka/Normalna/Vysoka*“.

- Nastavenie,Nizka” spésobuje, Ze snimac je menej
citlivy, a,Vysoka” sposobuje, ze snimac je citlivejsi.

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| () |na asi 5 sekind

a ked'sa rozoznie kratke

pipnutie, stlacte| FAN

pri drzani stla¢eného| () |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

uvolnite| () |a| FAN |.

Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka VENTILATOR prepne
z blikania na svietenie.

,),
N1 S
kX
1 /N
7& =

JNizky” | ,Normélny” | ,Vysoky”

2 )0n
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Pokrocilé nastavenia

Stlacenim (') prepnete nastavenie*.

Kazdym stlacenim sa prepina medzi,ZAP”
a,VYP”

w ‘

o

‘ ¢
~ZAP" VYP”

Stlaéte| AUTO |.

Zaznie kratke pipnutie, kontrolka
AUTOMATICKEJ prevéadzky blika
a kontrolka nastavenia vlhkosti blika.

\‘/

/‘\

AUTO

[Blikanie]

+ZAP” ~NYP”

Stlacenim (I) prepnete nastavenie*.

Kazdym stlacenim sa prepina medzi
,Nizky*, ,Normalny” a ,Vysoky".

DDQ
QD

JNizky” | ,Normalny” | ,Vysoky”

stla¢cte| FAN

Zaznie kratke pipnutie a kontrolka

nastaveného VENTILATORA bude blikat.

N1

DD
o /N
7¢ —

,Nizky” | ,Normalny” | ,Vysoky”

Ked' kontrolka blika,
vytiahnite zastrcku
elektrického napajania zo
zasuvky elektrickej siete,
pockajte najmenej 5 sekund
a potom znova zasunte
zastrcku elektrického
napajania.

Nastavenie je teraz
ukoncené.

Zastrcka elektrického
_—] napdjania

Zasuvka
elektrického

napajania '

- Ak sa tento postup nevykond, jednotka
sa nevrati do normalneho rezimu
prevadzky.

» Nastavenia sa zapamataju aj po
vytiahnuti napajacej zastreky.

* Ak sa kontrolka neprepne, odpojte jednotku, pockajte najmenej 5 sekind, potom znova zapojte zastr¢ku napajacieho zdroja a vyssie uvedeny postup zopakujte od zaciatku.
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Pokrocilé nastavenia

Funkcia

Rezim monitorovania v ramci
rezimu prevadzky AUTO
a EKONO (ZAP/VYP)

Nastavenie v ¢ase nakupu: ZAP

Citlivost snimaca sa znizi, ak sa ventilator zastavi

pocas rezimu monitorovania.

Ak nechcete, aby sa citlivost snimaca znizila,

nastavte ho na,VYP”

« Pri nastaveni na,VYP” sa rezZim monitorovania
nevykona.

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| (/) |na asi 5 sekund

a ked'sa rozoznie kratke

pipnutie, stlacte| MODE

pri drzani stlaceného | () |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

MODE |.

uvolhite| () |a

Kontrolky nastavenia vlhkosti (Nizka)
blikaju a potom sa rozsvietia.

6"

/‘\

[Blikajuce — sa rozsvieti]

Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka rezimu EKONO zobrazi

nasledovne.

Nz

el
[Blikajuce — sa
rozsvieti]
+ZAP”

[Nesvieti]
WVYP”

Rozsah rychlosti prudenia
vzduchu pre rezim AUTO
VENTILATOR (4 urovne/

3 arovne)

Nastavenie v ¢ase nakupu: 4 irovne

Ak mate obavy z prevadzkového hluku pocas
nastaveni AUTO VENTILATOR/VLHKOST/
AUTOMATICKEJ prevadzky, prepnite zo ,4 urovni”
na,3 urovne”
B Rozsah rychlosti pridenia vzduchu

4 arovne:,Tichy*,Nizky" ,Standardny*, ,Vysoky"

3 arovne:, Tichy*,,Nizky* ,Standardny”

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| MODE |na asi

5 sekund a ked'sa rozoznie

kratke pipnutie, stlacte

BRIGHTNESS pri drzani

%% % OFF

stlaceného| MODE |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

uvolhite| MODE |a

BRIGHTNESS

%% %+ OFF

Kontrolka AUTO VENTILATOR blika
a potom sa rozsvieti.

RN e
— fAl -
e | N
[Blikajuce — sa
rozsvieti]

Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka VENTILATOR zobrazi

nasledovne.

[Nesvieti]
44 arovne”

[Blikajuce —
sa rozsvieti]
»3 urovne”

3=
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Pokrocilé nastavenia

Stlacenim (') prepnete nastavenie*.

Kazdym stlacenim sa prepina medzi,ZAP”
a,VYP”

[Svieti] ‘ [Nesvieti]
~ZAP” ~NYP”

Stlaécte| MODE |.

Zaznie kratke pipnutie, kontrolka
nastavenia vlhkosti (Nizka) blika

a kontrolka rezimu EKONO sa zmeni na
nasledujlice zobrazenie podla nastavenia.

[Blikanie]
s o
- :\‘_’\ -
[Blikanie] [Nesvieti]
~ZAP” ~VYP”

Stlacenim| MODE |prepnete

nastavenie*.

Rychlost prudenia vzduchu sa prepina
medzi 4 drovhami a 3 droviiami pri
kazdom stlaceni.

PP

o

[Nesvieti] [Svieti]
J4 arovne” | ,3 drovne”

BRIGHTNESS

Stlacte 0 % OFF

Zaznie kratke pipnutie, kontrolka AUTO
VENTILATOR blika a kontrolka VENTILATOR
sa prepne na nasledujuice zobrazenie podla
nastavenia.

3=«
— B{Al-
e | N
[Blikanie]

N (% _
DD
RANG
[Nesvieti] [Blikanie]
44 arovne” | ,3 arovne”

Ked'kontrolka blika,
vytiahnite zastrcku
elektrického napajania zo
zasuvky elektrickej siete,
pockajte najmenej 5 sekund
a potom znova zasuiite
zastrcku elektrického
napajania.

Nastavenie je teraz
ukoncené.

Zastreka elektrického
napéjania

Zéasuvka —|
elektrického

AN
napdjania '

« Ak sa tento postup nevykond, jednotka
sa nevrati do normalneho rezimu
prevadzky.

- Nastavenia sa zapamadtaju aj po
vytiahnuti napdjacej zéstrcky.

* Ak sa kontrolka neprepne, odpojte jednotku, pockajte najmenej 5 sekind, potom znova zapojte zastr¢ku napajacieho zdroja a vyssie uvedeny postup zopakujte od zaciatku.
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Pokrocilé nastavenia

Funkcia

Susenie zvlhéovacieho filtra
(ZAP/VYP)

Nastavenie v ¢ase nakupu: ZAP

Susenie zvlh¢ovacieho filtra sa automaticky

spusti, ked'sa prevadzka zastavi po vykonani

zvlhéovania v AUTOMATICKEJ prevadzke,

v prevadzke REZIM alebo v prevadzke zvlhéovania

a Cistenia vzduchu.

(Tym sa skracuje obdobie, ked'sui zvlhéovacie filtre

ponechané polosuché a je pravdepodobné, ze sa

v nich budi mnozit baktérie.)

« Prinastaveni na,VYP" sa susenie zvlhcovacieho
filtra nevykona.

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| MODE |na asi

5 sekund a ked'sa rozoznie

kratke pipnutie, stlacte

HUM

pri drzani

stlaceného| MODE |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

uvolhite| MODE |a

HUM

Kontrolka zvlhcovaca blika a potom
sa rozsvieti.
[Blikajuce — sa
rozsvieti]
Podla aktuadlneho nastavenia sa
kontrolka VENTILATOR zobrazi
nasledovne.

\‘/

7 | \7
[Blikajuce —
sa rozsvieti] [Nesvieti]
~ZAP” VYP”

Obmedzenie prietoku
vzduchu, ked'svieti kontrolka
privodu vody (Tichy/VYP/
Zastavenie ventilatora)

Nastavenie v ¢ase nakupu: Tichy

Ak nechcete, aby bola rychlost prudenia vzduchu
nastavena na ,Tichy”, ked'svieti kontrolka privodu
vody, nastavte ju na,VYP".

Ak je nastavena na ,VYP* aj ked'sa rozsvieti
kontrolka privodu vody, rychlost pridenia
vzduchu z obdobia pred rozsvietenim kontrolky
pokracuje.

Ak mate obavy zo zapachu, ked'sa rozsvieti
kontrolka privodu vody, nastavte na,Zastavenie
ventilatora”.

Nastavenie je mozné vykonat pocas
prevadzky alebo pocas zastavenia
prevadzky.

Stlacte| (/) |na asi 5 sekuind

a ked'sa rozoznie kratke

=

pipnutie, stlaéte| o

pri drzani stlaceného| () |.

Ked'zaznie kratke pipnutie,

=

uvolnite| () |a| onorr

Kontrolka privodu vody blika
a potom sa rozsvieti.
N I 7
TANK EMPTY B —
7 | N
[Blikajuce — sa
rozsvieti]
Podla aktualneho nastavenia sa
kontrolka VENTILATOR zobrazi
nasledovne.

N1l
X
2NN
N | 7
7 | N
[Blikajuce | [Blikajuce [Nesvieti]
: \ \
i sarozsvieti] | sarozsvieti] | ,Zastavenie
i Tichy” NYP” ventilatora”

Upozornovaci ton pri
rozsvieteni kontrolky privodu
vody (ZAP/VYP)

Nastavenie v ¢ase nakupu: ZAP

Ak vam vadi oznamovaci tén vydavany pri
rozsvieteni kontrolky privodu vody, nastavte ho
na,VYP”

+ lde o uzito¢nu funkciu pocas spanku.

« Alarm upozornenia na chybu nie je mozné vypnut.

Stlaéte| HUM |na

priblizne 3 sekundy, kym je

prevadzka zastavena.

Pri kazdom stlaceni| HUM |na

priblizne 3 sekundy sa nastavenie
zmeni.

0 N
7 | N

[Svieti] [Blikanie]

~ZAP" VYP”

m33n
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Pokrocilé nastavenia

Stla¢enim| MODE |prepnete

nastavenie*.
Kazdym stlacenim sa prepina medzi,ZAP”
a,VYP”

Stlaécte| HUM |.

Zaznie kratke pipnutie, kontrolka
zvlhéovaca blika a kontrolka rezimu
VENTILATOR sa prepne na nasledujtce
zobrazenie podla nastavenia.

~asld
o [Blikanie]
>
[Svieti] [Nesvieti]
+ZAP” NYP
N | 7
-
[Blikanie] [Nesvieti]
+ZAP” NYP”
Stlacenim d) prepnete nastavenie®. Stlacte ON;%FF

Kazdym stlacenim sa prepina medzi
JTichy’, ,VYP” a,Zastavenie ventilatora”.

DD
-—) -
2
[Svieti] [Svieti] [Nesvieti]
,Zastavenie
JTichy” WVYP” ventilatora”

Zaznie kratke pipnutie, kontrolka privodu
vody blika a kontrolka rezimu VENTILATOR
sa prepne na nasledujuce zobrazenie podla
nastavenia.

N I 7

TANK EMPTY B —
7N

[Blikanie]

N 7

7 | N
[Blikanie] [Blikanie] [Nesvieti]
,Zastavenie
JTichy” NYP” ventilatora”

Ked'kontrolka blika,
vytiahnite zastrcku
elektrického napajania zo
zasuvky elektrickej siete,
pockajte najmenej 5 sekund
a potom znova zasuiite
zastrcku elektrického
napajania.

Nastavenie je teraz
ukoncené.

Zastreka elektrického
napéjania

Zéasuvka —|
elektrického

AN
napdjania '

« Ak sa tento postup nevykond, jednotka
sa nevrati do normalneho rezimu
prevadzky.

- Nastavenia sa zapamadtaju aj po
vytiahnuti napajacej zastrcky.

Nastavenie je dokoncené,
ked'blika alebo svieti
priblizne 5 sekiind a potom
zhasne.

* Ak sa kontrolka neprepne, odpojte jednotku, pockajte najmenej 5 sekind, potom znova zapojte zastr¢ku napajacieho zdroja a vyssie uvedeny postup zopakujte od zaciatku.
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— /\ VAROVANIE

+ Pred Gdrzbou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastrcku elektrického
napajania. (Mo6ze dojst k zasiahnutiu elektrickym prudom alebo zraneniu)

Podrobnosti o demontazi a montézi dielov pocas Cistenia/uidrzby najdete na
referencnych strankach.

Ked'sa stava problémom necistota m

+ Necistotu utrite jemnou vlhkou handrou.

«  Pri silnom znedisteni utrite necistoty handrickou navlhé¢enou v neutrdlnom
kuchynskom ¢istiacom prostriedku.

+ Nepouzivajte tvrdu kefu a pod. (MéZe dojst k poskodeniu)

Priblizne kazdé 3 mesiace m

(2] Vyberte predradeny filter (prava strana) a kryt
privodu vzduchu snimaca.

=

Ked'sa nahromadi prach
Povysavajte

@ Vyberte predradeny filter

(na pravej strane). L m T trI + Vysajte akykolvek prach
@ vysajte akykolvek prach . %ﬂ okolo tohto miesta
pomocou Strbinového naradia . pomocou strbinového
vysavaca alebo podobného : ! —] naradia vysavaca alebo
prisludenstva. . : podobného prislusenstva.
. - Jemne vyistte SoSovky (Lava
0 Odstrante : vlhkou vatovou tycinkou strana)
hadik . e Eotovka a potom odstrarite vvc.>du
a potiahnite . (2 miesta) su‘chT ot v,atovouvt,yc.mkou' \
ho smerom . - Pridisteni nepouzivajte (Prava strana)
K sebe . alkohol. (Celo)
Privod vzduchu snimaca - @ro vycisteni nezabudnite bezpecne nasadit
. kryt.
@ . (Méze dojst k poruche) @

Priblizne 1-krat za 2 tyzdne

Umyte/oplachnite

A

Drzte vy¢nelok
predradeného filtra

a potiahnite ho smerom
k sebe, aby ste ho
vybrali.

@ Prstom podrzte m
horny stred
predradeného + Dodrziavajte, aby nedoslo k zmene farby alebo deformacii.
« Po odstraneni vietkého prachu ﬁltra,, ?F)y sa Ak bol pouzity ¢istiaci prostriedok, dokladne utrite, aby
pomocou vysavaca vyberte a umyte uvornili hciky. nezostali Ziadne zvysky.
. Lo Aby ste ho vybrali, potiahnite ho smerom k sebe. . i Ziti icej Zuj oC.
filter vodou a nechajte ho v tieni, aby @ y vybrali, potiahni e Pri povuzm hor‘uceJ vody U(jirZUJte teplotu pod 40 °C.
‘olne vwschol + Nesuste na priamom slne¢nom svetle.
upine vyschol. Nasadenie « Nesuste susi¢om vlasov.

« Pri cisteni medzier v mriezke
pouzivajte makku kefku.

+ Nepouzivajte vatovu ty¢inku alebo

« Chrante pred ohriom.

« Pri pouzivani vysavaca neudierajte na diel vysavacom.

(M6ze dojst k poskriabaniu)
+ V blizkosti jednotky alebo priamo na nej nepouzivajte

horlavé spreje (lak na vlasy, insekticidy, dezinfekéné

z prostriedky, prostriedky na oprasovanie vzduchu atd’) ani
& Zasunte haciky (2 miesta) do dezodoranty.
) jednotky, potom zatlacte, kym (Nepouzivajte takéto predmety tam, kde hrozi

nie je pocut zvuk uchytenia. nebezpecenstvo nasatia)

tvrdua kefu.

(Moze dojst k ciastocnému poskodeniu filtra)
+ Nepouzivajte prilis velku silu.

(Moze dojst k ¢iastocnému poskodeniu

- . « Tato cisticka vzduchu je zariadenie, ktoré zachytava vietok
filtra a poskriabaniu)

prach a zépach v celej miestnosti. Ak sa pouziva v prostredi
@S so silnymi pachmi, ako st aromatické latky, aromatické oleje,

«  Prisilnom znecisteni nechajte diel i . . e
. . . . ) (2 miesta) Opaéné strana cigarety alebo pecené maso, na filtri mézu prilnuat pachy,
namoceny vo vlaznej vode alebo vode \ Y, . L
izbovei teploty zmiesanei s neutralnym S ktoré spdsobia opatovné vyzarovanie tychto pachov na
:(Z C;\VEJ :p y i : ) ) " lcjik Y Zatlacte ho Uplne dovnutra a zasufite hacik (1 miesto) niekolko tyzdfov az niekolko mesiacov.
uchynskym cistiacim prostriedkom aunilik i

o y' Y ; . p T v strede smerom nahor, aby ste ho pripevnili k jednotke. Ak sa gisticka vzduchu pouziva v prostredi so silnym
Cistiaci prostriedok dokladne oplachnite Hacik (1 miesto) . - i e )

S - - zdpachom, odporuca sa pocas jej pouzivania miestnost
a nechajte diel v tieni vyschnut. | A

fS— JC_ ) ( — vetrat.

(Cas potrebny na odstranenie zapachu je dlhsi ako ¢as
/) potrebny na odstranenie prachu)

© © 0 0 0000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000o0

Pri pohlade zhora

\.
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— /N VAROVANIE | Udrzba |

NepouZivajte petrolej, benzin, riedidlo, lestiaci prasok, parafin, alkohol atd.
(MéZze dojst k prasknutiu, Urazu elektrickym prddom a poziaru)
+ Jednotku neumyvajte vodou. (Méze dojst k Urazu elektrickym prddom a poziaru alebo poruche)

Nadrz na vodu Podrobnosti o demontazi a upevneni najdete v ¢asti

Povrch nadrze na vodu

Kazdy den pre zvlhcovanie Ked'sa necistoty na povrchu stant problémom

Umyte/oplachnite

» Strana 37, 38

« Necistotu utrite jemnou vlhkou handrou.

« Ak je znedistenie silné, navlh¢ite handru
kuchynskym neutralnym ¢istiacim prostriedkom
a utrite necistotu a potom distiaci prostriedok
dokladne oplachnite, aby po fom nezostali ziadne
stopy.

e e 0 0000000000000 0 000
e e 0 0000000000000 0 000

Namocte do jedlej sody, kyseliny citronovej alebo citronovej sStavy

* Priblizne kazdy 1 tyzdei - Priblizne kazdych
[ Namocte ) |

- Priblizne kazdy 1 mesiac alebo ked'sa objavi zapach, necistoty alebo vodny kamen .

. (biely a hnedy) .

Zvlhcovaci zasobnik Podrobnosti o udrzbe Jednotka upevnenia filtra Podrobnosti
a demontazi/upevneni najdete v casti o demontazi a upevneni najdete v ¢asti

Priblizne kazdé 3 dni alebo ked'sa vyskytne
problém so zapachom alebo necistotami

Umyte/oplachnite

Ked'sa stava problémom necistota

Povysavajte @

« Odstrante prach, potom ho
povysavajte pomocou vysavaca.

e e 00000000000

e e 00000000000

Deodorizacny filter Podrobnosti o demontazi a upevneni najdete v ¢asti

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ked'sa stava problémom Ked'sa stava problémom zapach . N K
Povrch sa moéze javit ciastocne biely,

necistota Nechajte v priestore v tieni, kde prefukuje ale nie je problém s deodorizaénym
Povysavajte vykonom a pouzivanim. Noste

rukavice, pretoze prach
| Nesmie sa umyvat vodou | z deodorizaéného filtra méze
znedistit vase ruky.

Odstrante prach, potom ho povysavajte pomocou vysavaca.
Ak sa zapach stane problémom, nechajte diel v tieni, kde pofukuje.

(asi 1 den) -
Neposkriabte povrch.
Pri ¢isteni nepouZivajte vodu. (Ak sa pouzije voda, diel sa deformuje a uz

ho nie je mozné pouzit.) ( » Strana 45

Filter na zachyta’vanie prachu Podrobnosti o demontazi a upevneni najdete v asti

Ked'sa stava problémom necistota [ Ak podlozite novinami Priblizne kazdych
. . apod., okolie sa 10 rokov
Povysavajte neznedisti
: — - ymena
| Nesmie sa umyvat vodou | 4
» Strana 43

Zlahka povysavajte prach na povrchu,
ktory nema uchytku.
(Budte, prosim, opatrny, lebo filter sa méze lahko poskodit.)

Ak je filter poskodeny alebo st v hom otvorené otvory atd, prach bude
prechadzat cez filter a kapacita zberu prachu sa znizi.

e e 0000000000000 00 000
e e 0000000000000 00 000
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| Odrsba |
Udrzba

Nadrz na vodu ( Umyte/oplachnite
Vnutri nadrze na vodu

—/\ UPOZORNENIE

Kazdy den pre zvlh¢ovanie

Ak bolo veko nadrze na vodu pri Cisteni odstranené, skontrolujte, ¢i je gumové tesnenie spravne pripevnené k veku. Pripojte nadrz na vodu k jednotke
s vekom bezpecne pripevnenym k nadrzi na vodu.
(Ak je nadrz na vodu pripojené k jednotke bez nasadeného veka, moze sa prudko zatvorit a zovriet vam prsty)

Nadrz na vodu vycistite zatrepanim malého mnozstva vody vo vnutri so zatvorenym vekom privodu
vody. Po umyti odstrérite veko nadrze na vodu a az potom vodu vylejte.

V pripade pléch s vodnym kameriom odstrarite vodny kamen makkou handri¢kou alebo kefkou alebo
vatovou ty¢inkou namocenou vo vlaznej vode alebo vode izbovej teploty, v ktorej bola rozpustena
kyselina citrénova.

(Zo spodnej casti nddrze na vodu zatlacte na cast ventilu a skontrolujte aj medzeru okolo ventilu)
Nakoniec oplachnite vodou.

Ak sa necistota tazko odstranuje, vycistite ju makkou kefkou alebo zriedenym neutralnym cistiacim
prostriedkom pouzivanym v kuchyni a dékladne ho oplachnite, aby nezostal Ziadny cistiaci
prostriedok.

Ak sa necistoty usadili v kovovom filtri veka nadrze na vodu, odstrante ich méakkou kefkou.

Zo spodnej ¢asti nadrze na vodu zatlacte cast ventilu nahor a skontrolujte, ¢i sa ventil pohybuje
hladko.

Pri isteni nevyvijajte nadmernu silu.

(M6ze dojst k poskodeniu alebo deformécii kovového filtra)

Kovovy filter

Ak sa vo ventile vo vnutri nadrze na vodu zachytili necistoty, odstrante ich pomocou vatovej tycinky.
(Ak sa prach zachyti, méze spdsobit unik vody)

Po vycisteni napliite nadrz na vodu vodou a nechajte ju chvilu stat (priblizne 30 sekind), aby ste sa
uistili, Ze zo spodnej ¢asti nadrzky neunika voda..

Veko
privodu
vody

Veko nadrze
na vodu

Davajte pozor, aby ste pri Cisteni netlacili na kovovy
filter z opacnej strany, pretoze by sa mohol oddelit.

Nespravne
‘ x Na kovovy
filter netlacte
z opacnej
strany.

Ak sa kovovy filter oddeli, znovu ho nasadte podla
postupu,Ak sa kovovy filter oddeli od veka nadrze na

vodu” ( » Strana 38

Pri cisteni ventilu dbajte na nasledujuce

2 bezpecnostné opatrenia, aby ste znizili

riziko Uniku vody:
Neodstranujte gumovy
ventil.
Ventil netahajte zhora,

namiesto toho ho prstom
zatlacte zdola.

Ak sa ventil oddeli, upevnite ho spat podla postupu
z Casti, Ak sa ventil oddeli od nadrze na vodu”.

» Strana 38
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® [T [ [

Pred udrzbou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastr¢ku elektrického napajania.

(M6ze dojst k zasiahnutiu

elektrickym priadom alebo zraneniu)

1. Ohnite kryt nddrze a uvolhite haciky (na 2 miestach),
ktoré zaistuju veko.

2 o Zdvihnite veko smerom k sebe a odstrante ho.

« Uistite sa, ze nddrz na vodu drzite pevne.

1. Zatlacte prednu cast veka. (2 miesta)

2. Zatlacte zadnu cast veka (2 miesta) a zaistite ho na
hacikoch.

2 Veko nadrze na vodu

2 1
»
X
Haciky (2 miesta)

Kryt nadrze

« Uistite sa, Ze je veko nédrZe na vodu pevne pripevnené.
- Jednotku nepouZivajte bez nasadeného veka nadrze na vodu.

k tniku vody)

(MOze zabranit pripevneniu nddrze na vodu k jednotke alebo moze dojst

Odstranenie gumového tesnenia

+ Vyberte gumové tesnenie z priehlbiny na zadnej strane veka.
- Nasadte v opa¢nom poradi.

+ Po nasadeni prejdite rukami po obvode, aby ste skontrolovali, ¢i nedoslo  dnik vody alebo

k prekruteniu alebo uvolneniu a ¢i je pevne nasadené vo vyhlbeni.

Gumené tesnenie
Ak je pripevnené

a zaroven skratené alebo
uvolnené, méze spdsobit

znemoznit vybratie nadrze
na vodu z jednotky.

Ak sa kovovy filter oddeli od veka nadrze na vodu

@ Nasadte si rukavice.
(Okraj kovového filtra by vam mohol porezat ruku)
Pripevnite kovovy filter z hornej casti veka nadrze na vodu.

Veko privodu vody

Veko nadrze navodu Kovovy filter

@ Pripevnite ho na haciky (8 miest) pomocou ty¢ového
predmetu s tupym hrotom.
(Pri pouziti ostrého predmetu moéze dojst k deformacii
kovového filtra.)

Haciky (8 miest)

.
.
°
.
°
.
o
°
o
.
.
°
.
°
°
°
°
.
°
°
°
.
o
°
.
°
.
°
°
°
°
.
°
.
°
.
o
°
o
.
.
.

@ Otocte ventilom priblizne o pol otacky

Ak sa ventil oddeli od nadrze na vodu

@ Pripevnite pruzinu k ty¢i ventilu.

(Davajte pozor, aby ste pruzinu nestratili.) @

Ventilova ty¢ —_1 E

@ Ventilovu ty¢ zasurite do otvoru v zakladni —

z ~ v . \
nadrZe na vodu z vonkajsej strany. ’

S

S

@ Na vlozenu ventilovu ty¢ nasadte gumovy

ventil.

a zaroven zatlacte ventilovu ty¢
zdola a skontrolujte, ¢i sa gumovy
ventil pohybuje hladko sam

(a nie s ventilovou ty¢ou).

Ak sa neotaca hladko, je mozné, ze
ventil nie je na svojom mieste.

@ I I 10)) Gumovy ventil

I @ Po nasadeni ventilu naplrite nadrz Ventilova ty¢
= =) & na vodu vodou a nechajte ju chvilu stat  Spravne namontovany Uvolneny ventil
(priblizne 30 sekund), aby ste sa uistili, gumovy ventil nieje v drazke

Ze zo spodnej Casti nadrze neunika voda.
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- v Ak su zvlhcovaci zasobnik a zvlhéovacie filtre znecistené, moézu vydavat
U d rz ba neprijemny zapach. Nezabudnite ich pravidelne éistit.

Ako vybrat zvlh¢ovaci zasobnik a zvlh¢ovaci filter Zvlhéovaci zasobnik

1' Vyberte nadrz na vodu. Priblizne kazdé 3 dni alebo ked'sa [T
zapach alebo necistoty stanu l
2 o Vytiahnite zvlh¢ovaci zasobnik a vyberte jednotku problémom, vygistite ich vodou. | sz
zvihcovacieho filtra. + Na cistenie tazko pristupnych g m@é:
Jednotka miest pouzite makkd handricku, )

kefku alebo vatovu tycinku.

+ Vpripade pléch s vodnym
kamenom odstrante vodny
kamen méakkou handri¢ckou
alebo kefkou alebo vatovou
tycinkou namocenou vo vlaznej
vode alebo vode izbovej teploty,
v ktorej bola rozpustend kyselina
citronova. Odltialto odstrarite zvy3nu

zvlhéovacieho

Podrzte vonkajsi
obvod ramu

Plavak

Zvlh¢ovaci . . , . d <sobnik
zésobnik Mierne nadvihnite a vytiahnite Pri odstrafiovani vodného vodu v zasobniku
kamena davajte pozor, aby sa
Ak je vo vnutri voda, vodna hladina sa modze zatriast a vyliat, preto ho vlozka s ionmi striebra nenamocila.
vytiahnite pomaly. (Antibakteridlny tc¢inok sa moze znizit.)
- Pri prenasani drzte zakladiu zvlh¢ovacieho zasobnika. (Zdvihnite plavak a skontrolujte, ¢i sa pod

plavakom nenachadzaju vodné kamene)

o0 - . . . . Nakoniec ho opléchnite vodou.
Ako nasadit zvlhc¢ovaci zasobnik a zvlhc¢ovaci filter . Kyselinu citrénovi mozno zakpit v lekarmi,

drogérii alebo supermarkete.
1. Nasadte zvlh¢ovaci zasobnik a jednotku zvlh¢ovacieho

filtra.

@ Nasadte jednotku zvlhéovacieho filtra -V zavislosti od kvality vody a prostredia, v ktorom sa pouziva, sa
moze voda vo zvlh¢ovacom zésobniku sfarbit v dosledku
4 Umiestnite os do drazky vo h Jednf’tka ) vodného kameria atd. Vy¢istite ju aj v takychto pripadoch.
@ zvihéovacom zsobniku zvincovacieho Uistite sa, e plavék nie je zaseknuty vo vodnom kameni. @

(Ak je plavak zaseknuty, méze doéjst k uniku vody)

Vlozka s ionmi striebra
Nevyberajte.

- Necistite pomocou jedlej s6dy
alebo kyseliny citronovej.
Déjde k strate schopnosti odolavat
slizom.

Plavak

- Nevyberajte.
Prevadzka zvlihcovania bude
nemozna.

Ak sa plavak odpoji od zasobnika

Vlozte os do otvoru zasobnika
Uistite sa, ze plavdk je umiestneny
pod vystupkom zasobnika.

Ak jednotka zvlh¢ovacieho filtra nie je spravne pripevnena
k zvlh¢ovaciemu zésobniku, zvlh¢ovaci zésobnik nie je mozné
k jednotke pripojit.

m Prierezovy pohlad

/ Vy¢nelok na zasobniku

Plavak

Po nasadeni zvlh¢ovacieho zasobnika na jednotku jednotkou
zvlh¢ovacieho filtra nasilne neotacajte. Méze dojst k poruche. » Do zasobnika nalejte vodu a skontrolujte, ¢i sa plavék zdvihne.

Po kontrole nezabudnite vodu vyliat a potom zvlhc¢ovaci zasobnik
pripojte k zariadeniu.

2. Nasadte nadrz na vodu. \_ J

230n
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— /\ VAROVANIE

Pred udrzbou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastr¢ku elektrického napajania.
(M6ze dojst k zasiahnutiu elektrickym priddom alebo zraneniu)

Jednotka zvihcovacieho filtra ( Namocéte do jedlej s6dy, kyseliny citrénovej alebo citrénovej stavy

Priblizne kazdy 1 tyzden

Cistite ich namacanim vo vlaznej vode
(priblizne 40 °C alebo menej) alebo
vo vode izbovej teploty.

Priblizne kazdy 1 mesiac alebo ked'sa objavi

. yv. . Yo e Ak sa vodny kamen neodstrani a jednotka sa bude nadalej prevadzkovat,
zapach, necistoty alebo vodny kamer (biely voeny y ral " ) prevadziov

moéze dojst k znizeniu zvlh¢ovacieho vykonu a uniku vody.

a hnedy)
Ak sa stava problémom zapach Ak sa stdva problémom necistota
Symotém Kysly zapach Zapach ako aromatické latky alebo Necistoty, vodné kamene
ymp ysly zap staré handry (biele/hnedé)
Sposob udrzby Namocte pomocou jedlej sédy Namocte kyselinou citrénovou alebo citrénovou Stavou
Al zapach n(::-.da ot’istranlt Namocte kyselinou citrénovou Namocte pomocou jedlej soédy —
ani po vycisteni...

* Ak je zdpach a nedistoty stéle problém, vycistite ich neutralnym cistiacim prostriedkom.
Ak sa obavate zapachu pocas prevadzky susenia zvih¢ovacieho filtra alebo ked svieti kontrolka privodu vody, nastavte prevadzku susenia zvlh¢ovacieho
filtra na,VYP" alebo obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu, ked'svieti kontrolka privodu vody, na,Zastavenie ventilatora”.

Priklad kyslého zapachu

Zépach vlhkej bielizne, zapach prachu, zapach noh, zadpach zhnitych vajec, zdpach hnijucich odpadkov, zadpach syra, nemocni¢ny zdpach,
fermentovany zapach

Priklady zapachov ako handry

Zapach po rybach, zépach po zhnitych rybach, zapach po plesnivej vode, zapach po starych knihach, zadpach po plesni

Udrzba metédou jedlej sédy

+ Namocte diely na priblizne 30 az 60 minut do vlaznej (priblizne 40 °C alebo menej)
alebo izbovej teploty vody zmiesanej s jedlou sédou.
Po namoceni oplachnite vodou.

Mnozstvo na pouzitie:
2 polievkové lyzice jedlej sody v 1 1 vody

Udrzba metédou kyseliny citronovej alebo citrénovej stavy

Namocte do vlaznej (priblizne 40 °C alebo menej) vody alebo vody izbovej teploty zmiesanej s kyselinou citrénovou alebo citronovou
stavou na priblizne 2 hodiny. Po namoceni oplachnite vodou.
- Akje problém s usadzovanim necistot, predizte ¢as namacania.

Mnozstvo pouzitej kyseliny citronovej: m
priblizne 20 g kyseliny citronovej (2 polievkové lyzice) v 3 | vody
+ Kyselinu citronovi mozno zakupit v lekarni, drogérii alebo supermarkete. @

Mnozstvo citronovej Stavy:

Na 3 pohare vody sa pouzije 1/4 Salky citronovej stavy

+ Mozno pouzit balent 100 % citrénovu Stavu. Pouzivajte len 100 % citrénovu stavu bez duziny (v pripade potreby stavu precedte).
+ Ak citron vytlacite, uistite sa, Ze v iom nie su kusky kory alebo jadierok.

Udrzba metédou neutralneho &istiaceho prostriedku

- Diely namocte na priblizne 30 az 60 minut do vlaznej (priblizne 40 °C alebo menej) alebo izbovej vody zmiesanej s neutralnym cistiacim
prostriedkom pouzivanym v kuchyni.
Po namoceni oplachnite vodou.

Mnozstvo na pouzitie:

Mnozstvo uvedené v navode na pouZitie Cistiaceho prostriedku

(o

Namocte do vlaznej (priblizne 40 °C alebo menej) alebo izbovej teploty vody na dalsiu 1 hodinu.

\_’ Ked'sa miesta so Spinou stanu problémom, vycistite ich jemnym drhnutim makkou $pongiou alebo vatovou tycinkou.
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Namocte do jedlej sody, kyseliny citronovej alebo citronovej Stavy

Bezpecnostné opatrenia pri Cisteni jednotky zvlhcovacieho filtra

« Pri ¢isteni nemiesajte jedlt s6du s kyselinou citronovou alebo citrénovou Stavou.
« Pri ¢isteni jednotky zvlhc¢ovacieho filtra nepouzivajte silu.
Nepouzivajte kefku alebo drétenku silou.
(M6ze dojst k deformdcii)
+ Rém jednotky zvlhcovacieho filtra Cistite makkou handri¢kou, kefkou alebo vatovou tycinkou.
(Podrobnosti o odstraneni/nasadeni ramu jednotky zvlh¢ovacieho filtra najdete v casti .)
« Aby ste zabranili neprijemnému zapachu a zmene farby, nezabudnite diely dékladne oplachnut ¢istou vodou.
(Aj ked dojde k zmene farby, nie je to problém pre pouzivanie)

Pricinou moze byt zapach deodoriza¢ného filtra alebo filtra na zachytavanie prachu.

Skuste filtre vy¢istit.

« Pri ¢isteni pomocou jedlej sody alebo neutralneho cistiaceho prostriedku sa méze znizit antibakterialny ucinok.
- Diely sa mozu pouzivat, aj ked'su po cisteni este vihké.
« Ak sadiely nebudu pouzivat dlhsi ¢as, nechajte ich v tieni, aby dékladne vyschli, a potom ich nasadte.
« Usadzovanie nedistot sa lisi podla prostredia pouZivania zvlh¢ovacich filtrov.
Odporuca sa, aby ste diely vycistili, ak spozorujete zapach z vystupu vzduchu alebo znizenie zvlh¢ovacieho vykonu (miera spotreby vody).

Ak je problémom znecistenie vo vnutri jednotky

Po vybrati nadrze na vodu mozete zistit, ze vnutro jednotky je zafarbené nabielo. Ide o vodny kamen spdsobeny necistotami vo vode, ktoré sa pri
@ odparovani vody prichytili, a nepredstavuju problém. @
Ak skvrny predstavuju problém, je mozné ich odstranit.

« Necistotu utrite jemnou vihkou handrou.
«  Prisilnom znedisteni utrite necistoty handrickou navlhéenou v neutrdlnom kuchynskom ¢istiacom prostriedku.
« NepouZivajte tvrdu kefu a pod. (Méze dojst k poskodeniu)

nfd]=
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Pred udrzbou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastr¢ku elektrického napajania.
(M6ze dojst k zasiahnutiu elektrickym priddom alebo zraneniu)

Zvlhéovacie filtre

Vymienajte priblizne kazdych 10 rokov*

O nacasovani vymeny dielov

» Nacasovanie vymeny zavisi od modelov pouzitia a umiestnenia
jednotky.
Standardny ¢as vymeny je priblizne 10 rokov za predpokladu, Ze sa
filter pouziva 8 hodin denne, 6 mesiacov v roku a pravidelne sa cisti.

Zvlh¢ovacie filtre vymente, ak sa nedaju odstranit necistoty/Spiny
alebo ak sa znizi zvlh¢ovaci vykon (miera spotreby vody).

O nakupe a likvidacii

« Pozrite si ¢ast,Samostatne predavané diely” (»Strana 56

Obrazok s demontovanou jednotkou zvlhcovacieho filtra

Ram nevyhadzujte

Ram (horna polovica)

Zvlhéovaci filter

Zvlhcovaci filter

. J/

1. Odstrante ram a os.

(@ Uvolnite haciky ramu (6 miest).
Haciky (6 miest)

Zatlacte haciky v smere
Sipky.

@Odstréﬁte rdm (hornu polovicu) a vytiahnite os z rdmu (dolnej
polovice).

Ram (horna polovica)

Zvlh¢ovaci filter

Zvlh¢ovaci filter
Ram (dolna
polovica)

2. Vyberte zvlhcovacie filtre.

« Odpojte zvlhcovacie filtre z kazdého ramu.

Na obrézku je znazorneny
ram (spodna polovica).

© © 06 0 06 0 060 00 00 00 00 00 0000000000000 00 0000000000000 000000000000 0000000000000 000000

3 o Ku kazdému ramu pripevnite nové zvlhc¢ovacie filtre.

(Oba zvlhcovacie filtre maju

prednt a zadnu cast.)

« Vyrovnajte vystupky (6 miest) na kazdom rame s otvormi
(6 miest) vo zvlh¢ovacom filtri. (Pri nesprdvnom upevneni

méze doéjst k uniku vody.)

Na obréazku je znazorneny | “\_
rdm (spodnd polovica).

\_ Bezpetne vlozte filter
pod kazdy pridrziavaci
prvok (6 miest)

Vystupky
o (6 miest)

Kombinacie filtra a ramu

s obrazcami na rdme.
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Ram (horna
polovica)

Zvlh¢ovaci filter

.

Zvlh¢ovaci filter

Pripevnite filtre k rAamom tak, aby sa vzor tkania kazdého filtra zhodoval

Ram (dolna
polovica)

4. Pripevnite ramy a os.

@ Pri upevnovani zarovnajte drazky v ramoch (hornd polovica a dolna

polovica) s vystupkami na osi.

Zvlh¢ovaci
filter 7] polovica)

Zvlh¢ovaci
filter

@ Haciky (6 miest) zasuvajte dovtedy, kym nebudete pocut zvuk

zachytenia.

J

* Cas do poklesu zvlh¢ovacieho vykonu na 50 % menovitého zvlh¢ovacieho vykonu
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Udrzba

Uistite sa, Ze je pocas prevadzky nasadeny filtrer na zachytavanie prachu a deodorizacny filter.
Ak sa jednotka pouziva bez nasadenych filtrov, mdze to mat za nasledok poruchu.

Filter na zachytavanie prachu

\.

Vymienajte priblizne kazdych 10 rokov
4 3\
O nacasovani vymeny dielov O nakupe a likvidacii
- Nacasovanie vymeny zavisi od modelov pouzitia a umiestnenia - Pozrite si ¢ast,Samostatne predavané diely” (»Strana 56
jednotky.
Standardna doba vymeny je asi 10 rokov za predpokladu, ze sa
jednotka pouziva denne v domacnosti, kde sa vyfajci 5 cigariet
denne. (Vypocet v sulade s testovacou metédou podla normy
JEM1467 od asociacie japonskych elektrickych vyrobcov)
Ak je obsah necistot v okolitom vzduchu vysoky, filter bude
potrebné Castejsie vymienat.
Ak filter nefunguje, je potrebné ho vymenit.
. J
L]
1. Vyberte nadrz na vodu. . 6. Nasadte novy filter na zachytavanie prachu.
L]
2. Vyberte zvlhéovaci zasobnik. : « Ak sa tazko nasadzuje, pri nasadzovani zatlacte na filter na
. zachytavanie prachu.
3. Odoberte jednotku upevnenia filtra. ° -
° Strana s Uchytkou
4. Odoberte deodorizacny filter. ° a ozhaceniami musi
D smerovat smerom
Podrzte bo¢nd stranu filtra a vyberte ho. : k vém a Sipka mus
o smerovat nahor
:
L]
L]
L]
Deodoriza¢ny filter .
. 7. Nasadte deodorizaény filter.
L]
5. Vyberte filter na zachytavanie prachu. : 8. Nasadte jednotku upevnenia filtra.
L]
@ Potiahnite uchytku filtra smerom nahor. .
. 9. Pripevnite zvlh¢ovaci zasobnik.
. 10. viozte nadrz na vodu.
L ¢
L]
t :
L]
l °
@ Drzte spodnu Cast filtra na zachytévanie prachu a vytiahnite :
ho. °
L]
L]
L]
L]
L]
Filter na zachytévanie prachu °
L]
L]
L]
J
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Pred udrzbou nezabudnite zastavit prevadzku a vytiahnut zastr¢ku elektrického napajania.
(M6ze dojst k zasiahnutiu elektrickym priddom alebo zraneniu)

Ak sa jednotka dlhsiu dobu nepouziva

1.
2.

3.

Vytiahnite zastrcku elektrického napajania.

Zvysky vody v nadrzi na vodu a vo zvlhéovacom
zasobniku vylejte a potom tieto diely vycistite.

» Strana 35-41

Vnutorné diely nechajte vyschnut v tieni.

Najma diely ocistené vodou by mali byt Uplne suché.
(Plesen moze byt désledkom zvysnej vihkosti)

Vystup vzduchu a dalsie otvory zakryte plastovym
vreckom alebo podobnym materialom, aby ste
zabranili vniknutiu prachu a jednotku ulozte zvisle na
suchom mieste.

(Porucha méze byt désledkom uloZenia jednotky hore nohami
alebo vodorovne)

Ak nepouzivate funkciu zvlh¢ovania

(mimo sezény atd.)

1. Vytiahnite zastrcku elektrického napajania.

2 e Zvysky vody v nadrzi na vodu a vo zvlhé¢ovacom
zasobniku vylejte a potom tieto diely vycistite.

» Strana 35-41

3. Vnutorné diely nechajte vyschnut v tieni.

+ Najma diely ocistené vodou by mali byt tplne suché.
(Plesert méze byt dosledkom zvysnej vihkosti)

Ak chcete vykonat len cistenie vzduchu, zasuiite napajaciu

zastrcku do elektrickej zasuvky a spustite prevadzku.

J
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ca Sto kladene OtaZky Skor ako nas kontaktujete, overte si to.

Hodnota zobrazena ako koncentracia PM2.5 je vzdy nizka a zda sa, Ze ma znizenu

citlivost alebo sa zda, Ze je citlivost snimaca PM2.5 slaba...

Ak je Sosovka snimaca PM2.5 znecistena, moéze sa znizit citlivost, preto ju pravidelne cistite.

» Strana 35

Okrem toho sa reakény ¢as snimaca PM2.5 meni v zavislosti od velkosti miestnosti.

Nastavenie vykonajte v sulade s nastavenim citlivosti snimac¢a PM2.5.

Citlivost snimaca PM2.5 méze byt nizka, ked'je rychlost prudenia vzduchu vysoka, napriklad ,Turbo*.
Nejde o poruchu, pretoze rychlost prudenia vzduchu je silna a prach sa nasaje do privodu vzduchu
skor, ako sa dostane k snimacu PM2.5.

Ak je limit rychlosti pradenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody nastaveny na
,Zastavenie ventilatora’, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu vody zastavi a snima¢ PM2.5

nemusi dobre reagovat. ( » Strana 33, 34

Snimac PM2.5

Moze sa filter na zachytavanie prachu ¢istit vodou?

Nesmie sa Cistit vodou.
(Moze to viest k znizenému vykonu filtra na zachytavanie prachu)
Ak je usadzovanie prachu rozsiahle, vymenite ho alebo povysavajte pomocou vysavaca.

» Strana 36, 43

V zavislosti od prostredia pouzivania sa na filter na zachytavanie prachu mézu nalepit pachy.

Ak vas zapach obtaZuje, vymerite ho.

Filter na zachytavanie prachu lahko scernie...

Scernenie nema vplyv na vykon zachytavania prachu. Ak sa vsak jedna o problém, moze sa vymenit.

» Strana 43

Moze sa deodorizacny filter cistit vodou? Alebo by sa mal vymenit?

Nesmie sa distit vodou.

(Ak sa pouzije voda, diel sa deformuje a uz ho nie je mozné pouzit.)

Ak ste ho omylom umyli vodou, kontaktujte miesto zakupenia.

Vyberte z jednotky a povysavajte prach pomocou vysavaca. @
TaktieZ nie je potrebné ho vymienat.

V zavislosti od prostredia pouzivania sa na deodorizacny filter m6zu nalepit pachy.

Ak sa zapach stane problémom, nechajte diel v tieni, kde pofukuje. (asi 1 deii)

Pocas zvlhc¢ovania nie je viditelha ziadna para...

Paru nevidno, pretoze zvlh¢ovanie sa vykonava prechodom vzduchu cez zvlh¢ovacie filtre a odparovanim, a nie varenim vody.

Vzduch vypustany pocas zvlhcovania je chladny...

Vypustany vzduch mé o nieco nizsiu teplotu ako nasadvany vzduch, pretoze teplo vo vzduchu sa spotrebuva pri odparovani vody obsiahnutej vo
zvlh¢ovacich filtroch.

n45n

Zvlhcovanie prebieha, ale vihkost okolia sa nezvysuje...

V zavislosti od velkosti miestnosti a podmienok méze byt tazké zvysit vihkost.
Pred pouzitim nastavte nastavenie vlhkosti na,,((‘ (Vysoka)” a zvyste nastavenie VENTILATORA.
Nénosy necistot v jednotke zvlhcovacieho filtra mozu spdsobit znizenie vykonu. Pravidelne ju Cistite. ( » Strana 36, 39-41
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Nie je potrebné vymenit viozku s ionmi

striebra pripojenu k zvlhcovaciemu
zasobniku?

0O: Zivotnost vlozky s i6nmi striebra je 10 rokov.

Nadrz na vodu sa neda jednoducho vybrat...

0O: Mozno ju vybrat uvolnenim bo¢ného zamku.

Je suvislé pouzivanie mozné?

O: Méze sa pouzivat suvisle.
Pravidelne prerusujte pouzivanie a vycistte ho.

Prevadzka pokracuje, aj ked'sa ju snazim zastavit...

O: Jeto spdsobené tym, Ze sa vykondva susenie zvlh¢ovacieho filtra. (> Strana 24
Ak chcete prevadzku zastavit, stlacte .
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Vlozka s ionmi

striebra

Zabezpecuje vykon pre
odolnost voci slizom.
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Stavy kontrolky MONITOROVANIE VZDUCHU a jej vyznamy

Ak bliké kontrolka MONITOROVANIA VZDUCHU a zobrazi sa chybovy kéd, odpojte napajaciu zastrcku, pockajte aspon 5 sekiind a potom znova zasunte
napdjaciu zastrcku a spustite prevadzku. Ak sa chybovy kéd stale zobrazuje, postupujte podla postupu nastavenia.

3dlhé
pipnutia

/

==

J
—
i

Elektricky komponent je chybny.
- Kontaktujte miesto ndkupu.

Snimac teploty je nefunkény.
- Kontaktujte miesto nakupu.

Snimac vlhkosti je nefunkény.
- Kontaktujte miesto ndkupu.

Elektricky komponent je nefunk¢ny.
- Kontaktujte miesto nakupu.

Su predradeny filter, filter na B Ak st nasadené vsetky diely

zachytévanie prachu, jednotka Elektricky komponent je nefunkcny.

zvlhcovacieho filtra, zvlh¢ovaci -> Kontaktujte miesto nakupu.

zasobnik a nadrz na vodu nasadené?

Tieto kontrolky mézu blikat, ak je B Ak nie je nasadeny jeden diel

jednotka v prevadzke bez nasadeného - Odpojte zastrcku elektrického napajania, znova nasadte diely
dielu. a potom jednotku znova zapnite.

B Ak nedochadza k nahromadeniu prachu
Elektricky komponent je nefunkcny.

Vyskytuje sa na predradenom filtri - Kontaktujte miesto nakupu.

prach? u

Ak sa nahromadi prach
=> Odpojte zéstrcku elektrického napdjania, vycistte predradeny filter

a potom jednotku znova zapnite. ( » Strana 35

B Ak nie je upchaty vystup vzduchu
Elektricky komponent je nefunk¢ny.
- Kontaktujte miesto nakupu.

Je vystup vzduchu upchaty?

B Ak je upchaty vystup vzduchu
=> Odstrante vietky prekazky blokujuce vystup vzduchu a potom
jednotku znova zapnite.

nd/n=
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Odstranovanie problémov

Odstranovanie problémov

B Pred vytvorenim poziadavky alebo ziadosti o opravu skontrolujte nasledovné.
Ak problém pretrvéava, kontaktujte miesto zakupenia.

/ Ziadny problém

Tento pripad nepredstavuje ziadny problém.

B Jednotka nebude fungovat

Jednotka nebude fungovat

=K

L Skontrolovat

L Pred poziadanim o opravu znova skontrolujte.

Je kryt jednotky Streamera nasadeny?
Ak nie je kryt jednotky Streamera nasadeny, zopne sa bezpecnostny spinac
a jednotku nie je mozné zapnut.
-> Nasadte kryt jednotky Streamera spravne a skuste ho znova spustit.
Je obmedzenie rychlosti prudenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora”?
- Ak je obmedzenie rychlosti pradenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora’, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu

vody zastavi. (» Strana 33, 34

B Prevadzka pokracuje

Prevadzka pokracuje, aj ked'sa ju snazim
zastavit

5

Kontrolné body

Je to sposobené tym, Ze sa vykonava susenie zvlh¢ovacieho filtra.

Ak nechcete vykonat susenia zvlh¢ovacieho filtra, zmente nastavenie. (» Strana 33, 34

B Je mozné pocut zvuky

Prenikavy zvuk pocas zvlh¢ovania

Pri spusteni/zastaveni zvlIh¢ovania sa moze ozvat prenikavy zvuk.

Sypavé alebo huciace zvuky po zastaveni
zvlhéovania alebo pocas zvlhéovania

Tieto zvuky vznikaju pri otacani jednotky zvlhcovacieho filtra.
Ak su zvuky problémom, presunte jednotku na iné miesto.

Vizganie pocas zvlhcovania

Je zvlh¢ovaci zasobnik alebo jednotka zvlh¢ovacieho filtra znecistena?
= Zvuk moze vzniknut, ked'sa na zvlh¢ovacom zasobniku alebo jednotke zvlhcovacieho
filtra nahromadia vodné kamene.

Tieto diely vycistte. (» Strana 39-41

Spliechanie po¢as zvlihéovania

Ide o zvuk striekajucej vody na zvlhc¢ovacich filtroch.

Sykavy zvuk pocas rezimu prevadzky

NN WX

Sykavy zvuk sa vytvara, ked' sa pocas prevadzky Streamera vyskytne vyboj Streamera.

V zavislosti od podmienok pouzitia sa zvuk moze zoslabit alebo zmenit na praskavy, virivy
alebo bzuciaci zvuk. To je ale normélne.

Ak st zvuky problémom, presunte jednotku na iné miesto.

Vystup Streamera mozete tiez nastavit na,Nizky".

Pocas prevadzky piskanie a kolisavy zvuk

o)

Vyskytuje sa na predradenom filtri prach?

> Vyistite ho.

Je filter na zachytavanie prachu upchaty?

=> Vycistite ho. ( » Strana 36

V zavislosti od podmienok pouzitia sa méze filter na zachytavanie prachu upchat

a skratit tak svoju Zivotnost.

Ak problém pretrvéva aj po vycisteni, vymente filter na zachytavanie prachu.

» Strana 43

Prevadzkovy zvuk je hlasny

Je filter na zachytavanie prachu spravne nasadeny?

> Ak nie je spravne nasadeny, prevadzkové zvuky sa mézu zosilnit. » Strana 43
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Odstranovanie problémov

B Kontrolky

Kontrolka snimaca zapachu blika

id

« Je deodorizacny filter nasadeny?

> Nasadte spravne deodorizacny filter. ( » Strana 14, 15

Kontrolka zvlhéovaca blika

« Kontrolka zvlh¢ovaca pocas prevadzky susenia zvlhé¢ovacieho filtra pomaly blika.

= Ak nechcete vykonat susenia zvlh¢ovacieho filtra, zmente nastavenie. ( » Strana 33, 34

Kontrolka komunikacie zostava ¢ervena

i

« Je napdjanie smerovaca vypnuté?

=> Zapnite napajanie smerovaca.
« Pouzivate iny smerovac nez predtym?

=> Znova vykonajte nastavenia pripojenia s novym smerovacom.
+ Je smerovac pripojeny k sieti?

=> Skontrolujte pripojenie k sieti.

N

« Stav prenosu signalu moze byt zly.
=> Posunte smerovac blizsie k vyrobku.

Kontrolka komunikacie blika cervenou
farbou

N

« Jemozné, ze elektricky komponent mé poruchu.

-> Vypnite kontrolku komunikécie stlacenim aznova ju zapnite.

Ak kontrolka komunikécie znova blika po asi 3 minutach, elektricky komponent
ma poruchu.
Kontaktujte miesto nakupu.

Kontrolka privodu vody sa opakovane
zapina a vypina

Aj po zapnuti kontrolky privodu vody sa v zévislosti od nastavenia VENTILATORA méze
voda vo zvlh¢ovacom zasobniku vinit a pohybovat plavakom, ¢o sposobuje opakované
zapinanie a vypinanie kontrolky privodu vody. (Je to preto, Ze stav zapnutia/vypnutia
kontrolky privodu vody zavisi od polohy plavéaka.)

> Zastavte prevadzku, odpojte zastrcku napajania a potom naplite nadrz na vodu

vodou. (> Strana 16,17

Kontrolka snimaéa PM2.5, kontrolka snimaca
vlhkosti, kontrolka snimaca zapachu, Daikin

eye a kontrolka MONITOROVANIA VZDUCHU
sa nerozsvietia

« Je jas kontrolky je nastaveny na,VYP“?
= Ak chcete zapnut kontrolku, zmenite jas kontrolky na,JAS” alebo, STLMENY",

» Strana 11

Kontrolka snimaca PM2.5 zostava oranzZova
alebo cervena

« Jena privode vzduchu do snimaca PM2.5 alebo v jeho okoli nahromadeny prach?

=> Vysajte akykolvek prach z privodu vzduchu pomocou vysavaca.
« Je kryt privodu vzduchu pre snima¢ PM2.5 odstraneny?

- Bezpecne nasadte kryt. (> Strana 35

« Je sosovka snimaca PM2.5 znecistena?

= Nedistoty na SoSovke utrite suchou vatovou tycinkou. ( » Strana 35

« Je predradeny filter znecisteny?

- Vycistite ho. (» Strana 35

Kontrolka snimaca PM2.5 je vzdy modra
a nemeni farbu

Hodnota koncentracie PM2.5 zobrazena
spolu s kontrolkou MONITOROVANIE
VZDUCHU je vzdy ,--" a Daikin eye zostava
modré a nemeni farbu

« Je kryt privodu vzduchu pre snima¢ PM2.5 odstraneny?
= Bezpecne nasadte kryt.
« Ak zobrazend hodnota zostane,--" aj po vaSom nastaveni kontrolky MONITOROVANIE
VZDUCHU pre zobrazenie koncentracie PM2.5, snimac¢ PM2.5 méze byt chybny.
> Ak problém pretrvéva aj po spravnom nasadeni krytu, obratte sa na miesto nakupu.

Meracie zariadenie PM2.5 v miestnosti
a monitor PM2.5 na jednotke zobrazuju
rozdielne hodnoty.

« Jeto preto, ze koncentracia PM2.5 sa vplyvom prudenia vzduchu stdva nerovnomernou aj
Vv tej istej miestnosti.
Zobrazenie monitora PM2.5 pouzivajte ako hruby odhad.

« Je v predradenom filtri alebo vo filtri na zachytavanie prachu prach?
> Usadeny prach na predradenom filtri alebo filtri na zachytavanie prachu méze
sposobit, ze zobrazenie monitora PM2,5 nebude zosuladené.

Vycistite predradeny filter a filter na zachytévanie prachu. (» Strana 35, 36

14On
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Odstranovanie problémov
B V pripade poruchy pocas prevadzky

Ak sa pocas prevadzky v dosledku tderu blesku atd. neobvykle rozsvietia kontrolky na indika¢cnom paneli jednotky a prevadzka nie je mozna,
vytiahnite zastréku napajacieho zdroja, pockajte aspon 5 sekind, potom zastréku znovu zasunte a znovu spustite prevadzku.

Kontrolka privodu vody zostava svietit, aj « Je zvlh¢ovaci zasobnik bezpeéne nasadeny?
ked'bola pridana voda E\ - Zatla¢te ho az na doraz.
« Je plavak vo vniitri zvlh¢ovacieho zasobnika zaseknuty?
Je plavak vo vnutri zvlhéovacieho zasobnika spravne upevneny?
=> Spravne pripevnite plavak a skontrolujte, ¢i sa hladko pohybuje.

Ak kontrolka privodu vody svieti, aj ked'je v zvlIh¢ovacom zasobniku voda, moze byt
problém s nadrzou na vodu. (Méze dojst k Uniku vody)
> Kontaktujte miesto ndkupu.

Tam je zapach, ale zostava svietit modra « Bol silny zapach pritomny uz v ¢ase, ked'ste zapojili napajaciu zastrcku?
kontrolka snimaca zapachu E] > Zékladna citlivost snimaca zapachu sa urci podla urovni zépachu v 1 minute po
kazdom zasunuti napajacej zastrcky.
Ak vytiahnete napajaciu zéstr¢ku, ked'je vzduch Cisty (bez zapachu), pockate aspon
5 sekund, potom znova zapojte napajaciu zastr¢ku a spustite prevadzku, referenéna
uroven zapachu, ktora urcuje citlivost snimaca zapachu, sa upravi.
« Je obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora”?
> Ak je obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora’, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu
vody zastavi.
Ked je ventilator zastaveny, snimac¢ zapachu nemusi dobre reagovat.

» Strana 33, 34

Kontrolka Streamera blika « Je potrebné vymenit jednotky Streamera.

-> Kontaktujte miesto nakupu.

Kontrolka Streamera sa niekedy nerozsvieti Streamer modze prestat pracovat v zavislosti od stupna znecistenia vzduchu a rychlosti

prudenia vzduchu. ( » Strana 28 @

« Je vystup Streamera nastaveny na,Nizky"?

- Ked'je nastaveny na,Nizky", Streamer pracuje kratsi ¢as v porovnani s tym, ked'je
nastaveny na,Normalny”.

« Pracuje jednotka v rezime EKONO?
> Kontrolka Streamera sa nerozsvieti, ked je jednotka v rezime monitorovania pocas

rezimu EKONO.

» Blika kontrolka zvlh¢ovaca?

> Vykonava sa susenie zvlhcovacieho filtra. Pocas susenia zvlhcovacieho filtra sa
nerozsvieti kontrolka Streamera.

®
TN
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Odstranovanie problémov

B Funkcia ¢istenia vzduchu

Nie je tu Ziadny ucinok cistenia vzduchu

i

« Je nainstalovany na mieste, kam prud vzduchu nedosiahne, alebo st okolo neho
prekazky?
- Vyberte miesto, kde nie su Ziadne prekazky a prid vzduchu vychadzajuci z jednotky
moze dosiahnut vietky oblasti miestnosti.
« Jelamela uzavreta?

= Otvorte lamelu. ( » Strana 21

« Je predradeny filter alebo filter na zachytavanie prachu znecisteny?

-> Tieto diely vycistte. (> Strana 35, 36

Z vystupu vzduchu vychadza zapach

« Tato cisticka vzduchu je zariadenie, ktoré zachytava vsetok prach a zapach v celej
miestnosti.
Ak sa v miestnosti nachadzaju silné pachy alebo neustale uvoliiované pachy, tieto
pachy sa nedaju odstranit a mézu prilnut k jednotke alebo filtru, ¢o spésobi
opéatovné uvoltiovanie pachov pocas niekolkych tyzdiiov az mesiacov.

« Je v miestnosti silny zapach alebo je v miestnosti nieco, ¢o nepretrzite vydava
zapach?
(Farba, novy nabytok, tapeta, aerosély, kozmetika, lieciva, aromatické latky, aromatické
oleje, cigarety, pe¢ené maso atd)
=> Sucasne pouzite ventilator alebo jednotku spustite v dobre vetranej miestnosti, kym
zapach nezmizne.
« Je miestnost docasne zaplnena silnym zapachom z dévodu niecoho ako je fajcenie
niekolkych ludi alebo varenie?
> Ked jednotka pracuje, zapach bude postupne miznut.
« Prestahovali ste jednotku do inej miestnosti?
> Zapach z miestnosti, kde bola jednotka predtym, méze byt stale pritomny.
Nechajte ju v prevadzke, kym zapach nezmizne.
« Vychadza z deodoriza¢ného filtra, filtra na zachytavanie prachu, zvlhcovacieho filtra
alebo zvlh¢ovacieho zasobnika zapach?

-> Tieto diely vycistte. (» Strana 36, 39-41

» Vodu zo zvlh¢ovacieho zésobnika kazdy den vylejte.

« Ak vykondvate Cistenie vzduchu, zlejte vodu z nadrze na vodu a zvlhéovacieho zésobnika.

- Na jednotku nepouzivajte dezodoracny sprej ani iné typy sprejov, ani ich nepouzivajte
v blizkosti jednotky.

« Vniektorych pripadoch z vystupu vzduchu vychadza slaby zapach, lebo sa vytvara malé
mnozstvo 0zénu pocas vystupu Streamera alebo aktivnych iénov plazmy. Jeho mnozstvo
je ale zanedbatelné a nemoze poskodit vase zdravie.

« Ak pri spusteni prevadzky vychadza z vystupu vzduchu zapach, nastavte rychlost
pradenia vzduchu na,Turbo” a pokracujte v prevadzke, kym zapach nezmizne. (> Strana 22)

« Ak mate obavy zo zapachu z vystupu vzduchu, mozete potlacit vznik zépachu nastavenim
obmedzenia rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvieteni kontrolky privodu vody na

,Zastavenie ventilatora” ( » Strana 33, 34

Vzduch nevychadza

« Je upchaty vystup vzduchu alebo privod vzduchu?
Ak vystup vzduchu alebo privod vzduchu nie je upchaty, elektricka suciastka
nefunguje spravne.
- Kontaktujte miesto nakupu.
» Je obmedzenie rychlosti pradenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora”?
= Ak je obmedzenie rychlosti prudenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora“, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu
vody zastavi. Pri zastavenom ventilatore nedochadza k prudeniu vzduchu.

» Strana 33, 34

Rychlost prudenia vzduchu nie je mozné
nastavit

« Kontrolka snimaca zapachu blika?

= Sprévne nasadte deodoriza¢ny filter a jednotku na upevnenie filtra.

5] =
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Odstranovanie problémov

B V pripade poruchy pocas prevadzky

Ak sa pocas prevadzky v dosledku uderu blesku atd. neobvykle rozsvietia kontrolky na indika¢nom paneli jednotky a prevadzka nie je mozna,
vytiahnite zastréku napajacieho zdroja, pockajte aspon 5 sekind, potom zastréku znovu zasunte a znovu spustite prevadzku.

B Funkcia zvlhéovania

Zvlh¢ovanie sa nevykonava, aj ked' nadrz na
vodu obsahuje vodu
(Jednotka zvlhéovacieho filtra sa neotaca)

Voda v nadrzi na vodu sa nevycerpava

KedZe tato jednotka dosahuje zvlhcovanie odparovanim, voda sa pri vysokej vihkosti
okolia alebo nizkej teplote spotrebtva pomaly.
« Zvlh¢ovanie sa zastavi, ked vlhkost v miestnosti dosiahne cielovu vihkost nastavenu pre

zvlh¢ovanie. (» Strana 23

« Svieti kontrolka zvlh¢ovaca?

- Ak kontrolka nesvieti, stlacte .

« Su zvlh¢ovacie filtre a jednotka zvlh¢ovacieho filtra spravne nasadené?

» Strana 39, 42

> Zvlhcovacie filtre a jednotku zvihcovacieho filtra spravne nasadte.

« Jeplavik vo zvlhéovacom zasobniku spravne upevneny?
= Spravne pripevnite plavak vo zvlh¢ovacom zasobniku.
« Nie st na zvlh¢ovacich filtroch vodné kamene alebo necistoty?

-> Vodné kamene alebo necistoty nahromadené na zvlh¢ovacich filtroch mézu sposobit
znizenie vykonu. Nanosy necistot na zvlh¢ovacich filtroch sa lisia v zavislosti od kvality
vody a mozu sposobit znizenie vykonu.

Vycistite jednotku zvlh¢ovacieho filtra.
« Svieti kontrolka privodu vody?

> Ak svieti, zvlhcovaci zasobnik nie je spravne nasadeny.

Opétovne nasadte zvlhcovaci zasobnik.
« Kontrolka snimaca zapachu blika?

- Ak blika, deodoriza¢ny filter alebo jednotka na upevnenie filtra nie je spravne
nasadena. Ak deodorizacny filter alebo jednotka na upevnenie filtra nie su spravne
nasadené, znizi sa rychlost prudenia vzduchu a prevadzka zvlh¢ovania sa zastavi.

Spravne nasadte deodoriza¢ny filter a jednotku na upevnenie filtra. ( » Strana 14, 15

Zvlhcovaci filter sa neotaca

« Je obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora”?
- Ak je obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora’, ventilator a zvlhcovaci filter sa pri rozsvieteni

kontrolky privodu vody zastavia. ( » Strana 33, 34

Kontrolka MONITOROVANIE VZDUCHU vzdy
signalizuje vysoku uroven vihkosti v pripade,
ak je vybraté zobrazenie vihkosti

« Jejednotka umiestnena vedla okna alebo na mieste vystavenom chladnému vetru?
> Je mozné, ze iba vzduch obklopujuci jednotku ma vysoku vihkost.
Skuste jednotku presunut na iné miesto.

+ Miestnost so slabym sIne¢nym svetlom alebo slabym vetranim alebo miestnosti blizko
vlhkych oblasti, ako je kiipelia, sa fahko zvlh¢uju, takze tieto miestnosti maju tendenciu
mat vyssiu vlhkost.

+ lhned po spusteni prevadzky sa moze zobrazit vyssia vihkost v zavislosti od stavu vzduchu
vo vnutri jednotky.

Pokracujte v prevadzke pocas asi 1 hodiny a skontrolujte znova.

Hodnoty vihkosti a teploty uvedené na
jednotke sa lisia od inych vilhkomerov
a teplomerov

Zobrazenie na jednotke sa méze lisit od toho u inych vIhkomerov alebo teplomerov.

- To jezdo6voduy, Ze vlhkost a teplota sa stane nerovnomernou aj v tej istej miestnosti
v désledku prudenia vzduchu.
Pouzite, prosim, kontrolku MONITOROVANIE VZDUCHU ako hrubého odhadu.

i

« Je obmedzenie rychlosti pridenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora”?
- Ak je obmedzenie rychlosti prudenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora’, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu
vody zastavi. Ked' je ventildtor zastaveny, snimac vihkosti a snimac teploty nemusia

dobre reagovat. ( > Strana 33, 34
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Odstranovanie problémov

Okolita vihkost sa nezvysuje

« Akje vnutorna alebo vonkajsia vihkost nizka, steny a podlaha miestnosti su suché alebo
ma miestnost zlu izolaciu proti prievanu, cielova vihkost sa nemusi lahko dosiahnut.

« Je nastavena vihkost na,,. (Nizka)” alebo,,(‘ (Standardna)”“?

Je nastavenie ventilatora nastavené na, (Tichy)” alebo < ¢ (Nizky)”?
- Nastavte nastavenie vlhkosti na,,«. (Vysokd)” a zvyste nastavenie VENTILATORA.

» Strana 22, 23
-> Spravne nasadte deodorizacny filter a jednotku na upevnenie filtra. ( » Strana 14, 15

« Kontrolka snimaca zapachu blika?

Vlhkost v miestnosti je vysoka, ale
zvlhc¢ovanie sa nezastavi

« Akje vnutornad alebo vonkajsia vihkost vysokd, steny a podlaha miestnosti su vihké alebo

miestnost ma dobru izolaciu proti prievanu, méze byt prekrocend cielova vihkost.

TN

« Je jednotka vystavena priamemu slne¢nému ziareniu alebo teplému vzduchu

z vykurovacieho zariadenia?
- Premiestnite jednotku na miesto bez takéhoto priameho vystavenia.

N

« Vykonajte pocas prevadzky zvlh¢ovania, ako aj Cistenia vzduchu.

Ak sa pocas zvlh¢ovania dosiahne nastavena vihkost, prevadzka zvlh¢ovania sa zastavi, ale
Cistenie vzduchu bude pokracovat.

Kontrolka privodu vody svieti, ale prevadzka
zvlh¢ovania sa nezastavi (jednotka
zvlhéovacieho filtra sa nadalej otaca)

« Aj ked'sa rozsvieti kontrolka privodu vody, jednotka zvlh¢ovacieho filtra bude pokracovat

v otadcani priblizne 90 minut, aby sa zniZilo mnozstvo vody zostévajucej v zvlhéovacom
zasobniku. Ak chcete pokracovat v prevadzke zvlh¢ovania, doplite vodu do nadrze na
vodu. (> Strana 9, 16,17,37,38)

Voda v nadrzi na vodu ubtda, aj ked'
zvlhéovanie nie je spustené

+ Aj ked vykonavate len cistenie vzduchu, ak je v nadrzi voda, vzduch sa mierne zvlh¢i

v désledku prirodzeného odparovania z dévodu prudenia vzduchu a voda v nadrzi na
vodu sa spotrebuje.

Ak vykonéavate len cistenie vzduchu, zlejte vodu z nadrze na vodu a zvlhéovacieho
zasobnika.

Z vystupu vzduchu strieka voda

« Su predradeny filter, filter na zachytavanie prachu, zvlh¢ovacie filtre a nadrz na vodu

spravne nasadené? (> Strana 16, 17, 35,39, 42, 43)
- Nasadte ich spravne.

« Ked'ste odstranili zvlh¢ovacie filtre z ramu a vymenili ich

« Vytvarovali ste nové filtre pred ich nasadenim spravne?

« Nasadili ste oba 2 filtre?

« Nasadili ste ich tak, aby sa vygravirovany vzor na rame zhodoval so vzorom na
zvlhéovacom filtri?

-> Nasadte ich spravne. (» Strana 42

Rychlost prudenia vzduchu nedosahuje
pocas zvlhcovania nastavenu Uroven

«  Aj ked'ste zvolili rychlost prudenia vzduchu, ktora vyhovuje vasim preferenciam, ak sa
rozsvieti kontrolka privodu vody, rychlost prudenia vzduchu sa zmeni na,Tichy"
Ak nechcete, aby sa rychlost pridenia vzduchu zmenila na,Tichy’, zmerite nastavenie.
(V zavislosti od stupna zapachu a prachu sa rychlost prddenia vzduchu nemusi zmenit na
JTichy”)

+ Aby zvlhcovaci filter lahsie absorboval vodu, rychlost pradenia vzduchu,Turbo” bude
potlacend priblizne na 10 minut od zaciatku zvlh¢ovania. Potom sa prevadzkovy zvuk
zmeni, pretoze sa zmeni aj rychlost pridenia vzduchu na nastavenu rychlost prudenia

vzduchu. ( » Strana 23

B Pripojenie bezdrotovej LAN

Ak jednotku (cisticku vzduchu) nie je mozné
najst pomocou aplikacie

« Znova vykonajte nastavenia pripojenia. ( » Strana 19, 20

« Smerovac presunite bliZsie k cisticke vzduchu.

Jednotku nie je mozné ovladat smartfonom
aj v pripade, ak svieti kontrolka komunikacie
zelenou farbou

« Skontrolujte pripojenie vasho smerovaca k internetu.

n53n
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Odstranovanie problémov

B V pripade poruchy pocas prevadzky

Ak sa pocas prevadzky v dosledku uderu blesku atd. neobvykle rozsvietia kontrolky na indika¢nom paneli jednotky a prevadzka nie je mozna,
vytiahnite zastréku napajacieho zdroja, pockajte aspon 5 sekind, potom zastréku znovu zasunte a znovu spustite prevadzku.

H Iné

Jednotka pracuje, aj ked'som nestlacil ziadne
tlacidlo

Jednotka prestala pracovat, aj ked'som
nestlacil Ziadne tlacidla

]

Ovlada este niekto iny jednotku smartfonom?
Nastavili ste casovy spinac planovania ¢innosti pomocou aplikacie ,,ONECTA"?

= Ak stlacite na jednotke, kontrolka komunikacie sa vypne a ovladanie

smartfénom a ¢asovy spinac planovania ¢innosti sa zablokuje.

Ventilator sa pocas prevadzky zastavi

Pocas prevadzky v rezime EKONO alebo AUTOMATICKEJ prevéadzke, ked'sa spusti rezim

monitorovania, sa ventildtor opakovane zapina a vypina. ( » Strana 25

id

Spustili ste jednotku s odstranenym predradenym filterom, filtrom na zachytavanie
prachu, jednotkou zvlhéovacieho filtra, zvlh¢ovacim zasobnikom a nadrzou na
vodu?
Ak zabudnete nasadit niektory komponent, ventilator sa méze zastavit, aby chranil
elektrické komponenty.
- Ak ste zabudli nasadit niektory komponent, vytiahnite napéjaciu zastrcku, spravne
nasadte komponent a potom obnovte prevadzku.
Je obmedzenie rychlosti prudenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora“?
- Ak je obmedzenie rychlosti prudenia vzduchu pri rozsvietenej kontrolke privodu vody
nastaveny na,Zastavenie ventilatora’, ventilator sa pri rozsvieteni kontrolky privodu

vody zastavi. ( » Strana 33, 34

Zvuk vystupu Streamera uz viac nie je pocut

Prevadzka Streamera sa moze zastavit v zavislosti od stupna znecistenia vzduchu

a rychlosti pradenia vzduchu. ( » Strana 28

Je vystup Streamera nastaveny na,,Nizky*?

Po vykonani zvlh¢ovania v rezime
zvlhéovania a cistenia vzduchu alebo

@ v nastaveni REZIM sa prevadzka zastavi, ale
nevykona sa susenie zvlhcovacieho filtra

Aj ked'je zvlhcovanie zapnuté, ak vihkost v miestnosti prekroci nastavenu vihkost
a zvlh¢ovanie sa nevykondva 1 hodinu alebo dlhsie, susenie zvlhcovacieho filtra sa
nevykona.

Je susenie zvlh¢ovacieho filtra nastavené na,VYP*? ( » Strana 33, 34

Na podlahe je rozliata voda

TN

Naklonili ste jednotku?
- Ak jednotku naklonite, moze sa vyliat voda.
Pred premiestnenim jednotky vypnite napéjanie a vylejte vsetku vodu z nadrze na
vodu a zvlh¢ovacieho zasobnika.
Je na zvlhcovacich filtroch velky nanos vodného kamena?
> V doésledku nahromadenia vodného kamena moze dojst k tniku vody. Vycistite ho.

» Strana 39-41
Je plavak zaseknuty?

=> Akje plavak zaseknuty, méze déjst k uniku vody. Vycistite ho.
Zachytava sa vo ventile nadrze na vodu prach?
> Ak sa vo ventile zachyti prach, ventil sa nezatvori a moze dojst k iniku vody. Vycistite
ho.
Su vodné kamene usadené v okoli ventilu nadrze na vodu?
- Ak st vodné kamene usadené v oblasti okolo ventilu, ventil sa nezavrie a moze dojst

k tniku vody. Vycistite ho.

Na televiznej obrazovke sa zobrazi rusenie
Radio vydava Sum

Je televizor alebo radio umiestnené vo vzdialenosti do 2 m od jednotky, alebo je
vnutorna anténa umiestnena v blizkosti jednotky?
Je napajaci kabel alebo anténny kabel televizora alebo radia vedeny v blizkosti
jednotky?

> Jednotku udrziavajte ¢o najdalej od televizora, radia alebo antény.

Iba zasunutim zastrcky elektrického
napajania sa spusti prevadzka

Odpojili ste zastrcku elektrického napajania pocas vypadku napajania alebo pri
nahlom kolisani napitia? Alebo ste zastavili jednotku vytiahnutim zastrcky

elektrického napajania zo zasuvky elektrickej siete pocas poslednej prevadzky?
- Funkcia automatického restartu automaticky obnovi ¢innost.

Kovovy filter sa oddelil od veka nadrze na
vodu

Zatlacili ste na kovovy filter silno z opacnej strany?
-> Kovovy filter sa moze oddelit pri Cisteni atd.
Ak sa jednotka pouziva bez nasadeného filtra, znecistenie prachom atd. by mohlo
sposobit unik vody. Preto filter nasadte v sulade s pokynmi uvedenymi v ¢asti, Ak sa

kovovy filter oddeli od veka nadrze na vodu”. (> Strana 38
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Specifikacie

Nazov modelu

MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H

Elektrické napdjanie

Jedna faza 50 Hz 220-240V / 60 Hz 220-230 V

. . Zvlhcovanie a cistenie vzduchu
Cistenie vzduchu Lo . . . g
Rezim prevadzky (pri vnutornej teplote: 20 °C, vnutorna vihkost: 30 %)
Turbo Standardny Nizky Tichy Turbo Standardny Nizky Tichy

Prikon (W) 82 20 11 10 84 23 12 10

Prevadzkovy zvuk (dB) 54 37 27 18 54 37 27 18

Rozsah rychlosti grudenla vzduchu 420 210 132 84 420 210 132 84

(m>/h)
Rychlost zvlhcovania (ml/h) - *1 700 *2
o 48 *3
Plocha pokrytia (m?) % x4
CADR (m>/h) 375 *5
Vonkajsie rozmery (mm) 760(V)x 315(5)x 315(H)
Hmotnost (kg) 12,5 (ked'je nadrz na vodu prazdna)

Objem nadrze na vodu (I)

Priblizne 3,4 *6

Dizka kébla elektrického
napajania (m)

« Tieto technické parametre st pouzitelné pre napatie 50 Hz 220-240V a 60 Hz 220-230 V.

« Aj ked'je elektrické napajanie vypnuté, na fungovanie mikropocitaca sa spotrebuje
pribl. 1W (¥*7) energie.

« Tento spotrebic je urceny pre pouzivanie v obytnych alebo obchodnych oblastiach.

« Hladina tlaku emisii zvuku s vahou A je pod 70 dB (A).

*1. Ked je v nadrzi voda, voda méze klesnut a okolita vihkost sa moze mierne zvysit.

*2. Rychlost zvlh¢ovania sa vypocitala v sulade s JEM1426.
(ked je nastavenie VENTILATORA ,Turbo*)

*3. Pokryta plocha bola vypocitana v sulade s JEM1467.
(ked'je nastavenie VENTILATORA ,Turbo”)

*4. Pokryta plocha bola vypocitana v stulade s normou NRCC-54013 pouzitim cigaretového
dymu CADR.

*5. CADR bol testovany v sulade s JEM1467.
(ked'je nastavenie VENTILATORA ,Turbo”)

*6. Ked je nadrz na vodu naplnend pocas instalacie v jednotke. Ak je nadrz na vodu pred
naplnenim vybratd z jednotky, objem nadrze na vodu je 2,5 litra, aby sa ulah¢ilo prendsanie.

*7. Ak je funkcia adaptéra pripojenia bezdrétovej LAN vypnuta.

n55n
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Rychlost zvlhéovania
(pri vnutornej teplote: 20 °C, vnutorna vihkost: 30 %)

Rychlost zvlhéovania (ml/h)

700

T T T
Turbo Standardny Nizky  Tichy
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B manc[e.
Samostatne predavané diely  kontaktujte miesto nakupu.

Vymena dielu Vymena dielu

Filter na zachytavanie prachu Zvlhcovaci filter (bez ramu)
(1 ks) (2 ks)
Model: BAFT501A Model: KNME108A4E

- Vymienajte priblizne kazdych 10 rokov. - Vymienajte priblizne kazdych 10 rokov.
« Zachytava prach a pel. +  Zvlh¢uje vzduch odparovanim vody pocas zvlh¢ovania.

+ Nespravna udrzba dielu méze mat za nasledok:
« Znizeny vykon cistenia vzduchu
Znizeny vykon deodorizacie
« Emisie zdpachu
- Prilikvidacii filtra na zachytavanie prachu (z polyesteru a polypropylénu) a zvlh¢ovacieho filtra (z polyesteru) dodrziavajte miestne predpisy o triedeni
odpadu.

B Poziadavky na likvidaciu odpadu
« Jednotky su oznacené nasledujicim symbolom:

Znamena to, ze elektrické a elektronické vyrobky sa nesmu vyhadzovat spolu s netriedenym komunélnym odpadom. NEPOKUSAJTE sa
demontovat systém sami: demontaz systému, osetrenie chladiva, oleja a inych casti musi vykonat autorizovany instalatér a musi byt
v sullade s platnou legislativou.

@ Jednotky musia byt zlikvidované v $pecializovanom zbernom stredisku na opatovné pouzitie alebo recyklaciu. Zabezpecenim spravnej likvidacie tohto @
vyrobku pomézete predist moznym negativnym vplyvom na zivotné prostredie a fudské zdravie. Dalie informacie vam poskytne va3 instalatér alebo
miestny urad.
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DAIKIN INDUSTRIES, LTD. DAIKIN EUROPE N.V.

Osaka Umeda Twin Towers South, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
1-13-1,Umeda,Kita-ku,Osaka,530-0001,Japan
https://www.daikin.com

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SiSTEMLERI SAN. TiC. A.S.
Gulsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak No:20
34848 Maltepe / ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Fax: 0216 671 06 00

Cagn Merkezi: 444 999 0
Ciarovy kéd je vyrobny kéd.

*
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