








Intervaly vymény

!

Predrazeny filtr: Meésice

Red Pleat Mésice

RedPleat CF Mésice

Filtr HEPA

AstroCel llI Mésice 12
MEGAcel | Meésice 12
Stupen UV-C Hodiny 9 000

7. Nouzova situace:

Pokud je to mozné, odpojte Cisti¢ vzduchu AstroPure od zdroje
napajeni vytazenim zastréky ze zasuvky. Pokud neni mozné zastréku
napajeni ze sité bezpecné vytahnout, je treba napajeni prerusit
odpojenim stroje od okruhu budovy (bezpecnostni jistic)

HaSeni NEBEZPECH:

V pripadé vzniku pozaru jej haste pomoci hasicich prostredk( schvélenych pro Zasah elektrickym proudem
elektricka zarizeni. V pfipadé pozaru mlze dochdzet k uvolfiovani nebezpecnych

latek.

V pfipadé pozaru nevdechuijte vypary a kour, které se mohou vytvaret. Po kontrole
toho, zda doslo k uhaseni, zajistéte dostatecné vyvétrani mistnosti.



8. Vykresy a schemata:

Celkové montazni rozméry CistiCe vzduchu AstroPure 2000 jsou
nasleduijici:

1628

0 . i

Typ ventilatoru ,E“ Image 5 AstroPure 2000 Dimensions

AstroPure® Air Puri

Tvoe : AstroPure 2000 recirc./no U\

Schéma zapojeni

Schéma zapojeni CistiCe vzduchu AstroPure je k dispozici v pfiloze.

Q. flow : 2000 mh
M‘:“.’ml : Gal: S kq Vyrobni Gislo a typ ventilatoru

Size :  77(x720x1628
Serial No. : E11-2020-12345
Date : 202047
IP

Cisti¢ vzduchu AstroPure 2000 je vybaven bud typem ventilétoru ,E*,
nebo typem ventildtoru ,Z“, které |ze rozeznat podle vyrobniho Cisla
jednotky (pfiklad vlevo).

Kalibraéni krivky ventilatoru
Part No. : BROO000554 | 555003777

Fan Calibration Curve

ila g 2400
Ventilator typu ,,Z 24
2200

. ; 2000

AstroPure® Air Puri 1560
1700

Tvpe : AstroPure 2000 recirc./no U iggg
1400

Q flow : 2000 mh 1300
1200

Material : Galv Steel 1100
: ka 1000

Size : T77x720x1628 ml

Z11-2020-12345
202047

Part No. : BRO0O000554 | 555003777 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

—&—fan type "E" —o—fan type "Z"

Obrazek 7: typovy Stitek, vyrobni Cislo a typ ventilatoru.

e



9. Nahradni dily:

Pri vymeéné filtrl je tfeba pouZivat nasledujici varianty filtrd:

‘ Typ ‘ Kéd provedeni Cislo dilu S x V x D (mm)
Predrazeny filtr (7) RedPleat RP-4470-05920592045-CS00Z 555001210 (4531002424) 592 x 592 x 45
RedPleat RP-5370-05920592045-CS02Z2 555004102 (4151002424) 592 x 592 x 45
RedPleat CF RPCF-0465-05920592045-CS0Z 555000951 (4139002424) 592 x 592 x 45
Filtr HEPA (8) MEGACel | MEGA .eFRM.H14.610x610x292 (295099013) 610 x 610 x 292
ASTROCEL Il ASTROCEL Il AP AB9A05C9S2R0 555004088 (1493299990) 610 x 610 x 292
Lampa stupné UV-C (9)  PHILLIPS TUV 25W 1S1/25 (BROOD00777)

10. Certifikaty a protokoly:

Toto zafizeni splhuje evropské smérnice a normy s evropskymi smeérnicemi a je oznaceno
oznacenim CE. U jednotky se kontroluje tésnost nainstalovanych filtr( a vydava se potvrzeni o
zkousce tésnosti. Filtr HEPA ma samostatné potvrzeni o zkousce, které je zafazeno mezi
pravodnimi dokumenty &istiCe vzduchu nebo se dodava s kazdym nahradnim filtrem HEPA.

Prohlaseni vyrobce o shodé

Cistide vzduchu AstroPure AAF vyrdbi v souladu s pfisludnymi mezindrodnimi predpisy a
normami spole¢nost:

AAF Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4

D-64646 Heppenheim

Némecko

Telefon: +49 (0)6252 69977-0
E-mail: Sales.DACH@aafeurope.com

Bylo provedeno vyhodnoceni rizik a postup hodnoceni shody s pozadavky popsany

v nasleduijicich postupech certifikace podle hodnoceni stanoveného ve:

smeérnici pro stroje 2006/42/EC, smérnici pro ekologickou konstrukci ES 2009/125.

Pro hodnoceni shody s pozadavky na zafizeni byly pouzity nasledujici normy a smérnice:

Pro hodnoceni shody s pozadavky na zafizeni byly pouzity nasledujici normy a smérnice:

2006/42/ES Smeérnice pro stroje
2014/30/ES Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (EMC)
2014/35/ES Smérnice pro nizké napéti (LVD)

2009/125/ES Settenf energil ERP

1253/2014/ES Realizace ERP, 2018

ENISO 12100 VSeobecné principy pro navrhovani — Hodnoceni a omezovani rizika pozaru

EN ISO 13857 Bezpecnost strojll — Bezpedénostni odstupy pro zabranéni pristupu do
nebezpecnych zén hornimi a spodnimi koncetinami

DIN EN 60335-1  Bezpecnost elektrickych zafizeni pro domaci pouziti a podobné ucely —
Cast 1: V&eobecné pozadavky

VDI 6022-2018 Hygienické pozadavky na systémy a zafizeni pro vétrani a klimatizaci —
Provedeni, konstrukce a materidly

Cisti& vzduchu AAF AstroPure je piné v souladu s ve uvedenymi smérnicemi, normami a
pokyny. Technickéa dokumentace tykajici se hodnoceni rizik a dodrzeni poZzadavk( je

k dispozici na pozadani u vyrobce.

Heppenheim, listopad 2020. -

Reditel oddéleni technologie vétrani
—-‘/-’-' g

Heppenheim, listopad 2020
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c n [INTERNATIONAL
DECLARATION OF CONFORMITY

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Manufacturer
Company name: AAF International
European Headquarters
Full address: Odenwaldstrale 4
D-64646 Heppenheim
Country: Germany

UK Authorised Representative
Which is established in the United Kingdom and has access to the Technical File

Company name: Air Filters Ltd

Full address: Bassington Lane

Postal code: NE23 8AF

Place: Cramlington, Northumberland
Country: United Kingdom

Object of the declaration
Product AstroPure 2000

Function Air Cleaner

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments (and
their amendments)

2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

2016 No. 1101 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

2012 No. 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012

References to the relevant designated standards used or references to the other technical specifications in relation to which
conformity is declared:
BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13857:2019; BS STN EN 60204-1; VDI 6022-2018

Technical documentation for the product is available from:

Name: Air Filters Ltd
Full address: Bassington Lane
NE23 8AF
Cramlington, Northumberland
United Kingdom
Signed for and on behalf of:
Place of issue: Amsterdam, The Netherlands
Date of issue: April 6, 2021
Name: Peter Ruiter
Function:
Signature:
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13. Prodejni zastoupeni spolecnosti AAF

Dinair Finland

Dinair Clean Air, Oy
Koivuvaarankuja 2,

01640 Vantaa

Phone: +358 10 3222610
E-mail: cleanair@dinair.fi

France

AAF S.A.

9, Avenue de Paris

94300 Vincennes

Phone: +33 143 984 223

Fax: +33 158 641 142

E-mail: sales.france@aafeurope.com

Germany & Austria
AAF-Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4

64646 Heppenheim

Phone: +49 (0)6252 69977-0
E-mail: sales.DACH@aafeurope.com

Dinair Latvia

Dinair Filton SIA
Rupnicu Street 4
Olaine, Latvia, LV-2114
Phone: +371 67069823

Dinair Denmark
AAF/Dinair APS
Vallensbeekvej 63.1
2625 Vallensbaek
Phone: +45 70260166

E-mail: sales.denmark@aafeurope.com

Great Britain and Ireland

Air Filters Ltd (AAF International)
Bassington Lane, Cramlington
Northumberland NE23 8AF
Phone: +44 1670 591 790

Fax: +44 1670 590 262

E-mail: airfilter@aafeurope.com

Greece

AAF-Environmental Control Epe
1 Ifaistou & Kikladon

15354 Glika Nera

Phone: +30 210 663 20 15
Fax: +30 210 663 51 09
E-mail: greece@aafeurope.com

Italy

AAF S.r.l.

Via Friuli, 28/30

21047, Saronno (VA)

Phone: +39 02.9624096

Fax: +39 02.9606409

E-mail: sales.italy@aafeurope.com

Dinair Norway

Dinair AS

Prof Birkelands vei 36
1081 Oslo

Phone: +47 22 90 59 00
Fax: +47 22 90 59 09

©

AAF International

Evropska centrala

Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
Tel.: +49 (0)6252 69977-0

aafintl.com

Slovakia & Eastern Europe
AAF International s.r.o.
Bratislavska 517

91105, Trencin, Slovakia
Phone: +421 32/746 17 14
www.aafintl.com

Spain & Portugal

AAF S.A.

Vidrieros, 10

28830 San Fernando de Henares
Madrid, Spain

Phone: +34 916 624 866

Fax: +34 916 624 275

E-mail: info@aaf.es

Dinair Sweden

Dinair AB

Hamngatan 5

SE-592 30 Vadstena
Phone: +46 (0)143-125 80
Fax: +46 (0)143-125 81

The Netherlands

AAF Verkoop Nederland

Boerdijk 29A

7844 TB Veenoord

Phone: +31 (0)591 66 44 66

E-mail: aaf.verkoop@aafeurope.com

Spoleénost AAF International B.V. uplatriuje politiku
nepretrzitého zkoumani a zlep$ovani vyrobka a
vyhrazuje si pravo na zménu provedeni a specifikaci
bez predchoziho upozornéni.

©2019 AAF International a
jeji pfidruzené spole¢nosti.
IM_102_EN_122020




