
Modell

MCK55WVM

Gulvmontert type

DRIFTSHÅNDBOK

Luftfuktende luftrenser



1



























14

7 Sette støpselet i stikkontakten

•	 Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene 
i det første minuttet (omtrentlig) etter at støpselet er satt i for hver 
gang.  
Sett i støpselet når luften er helt ren (luktfri).

Støpsel

Stikkontakt

6 Gjøre klar fjernkontrollen

1.	 Fest fjernkontrollholderen.

•	 Hekt kroken på fjernkontrollholderen inn i åpningen 
bak på enheten.

Åpning
Føres helt inn.

Krok

2.	 Trekk ut det gjennomsiktige arket.

•	 Fjernkontrollen er klar til bruk når du har fjernet det 
gjennomsiktige arket.

Det står i et 
batteri

Gjennomsiktig  ark

Slik brukes den

•	 Rett signalsenderen på fjernkontrollen mot 
signalmottakeren på enheten. Det kan hende enheten 
ikke mottar signaler hvis noe blokkerer for signalene, 
som en gardin.

•	 Maksimalt overføringsområde er ca. 6 m (rett linje).

30°  30°

[Sett ovenfra]

Ca. 4 mCa. 4 m

Ca. 6 m

Signalmottaker
Signal
sender

Om fjernkontrollen

•	 Pass på at fjernkontrollen ikke blir våt eller at du mister 
den i gulvet. (Det kan føre til funksjonsfeil.)

•	 Signalmottaket kan bli svakt i rom med 
lysstoffrørlamper med elektronisk tenner 
(lysstoffrørlamper med vekselretter osv).

•	 Skal ikke brukes nær lysutstyr (innenfor 1 m). 
(Det kan føre til misfarging eller at signalet fra 
fjernkontrollen ikke kan mottas.)

Skifte batteriet

1.	 Skyv sperren på batteribrettet nederst 
på fjernkontrollen i pilens retning.

2.	 Trekk ut batteribrettet.

3.	 Skift batteriet.

4.	 Sett på plass batteribrettet.
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1
Batteri (CR2025)

+ -merke

Settes inn slik at batteriets +-side og siden på 
batteribrettet med + -merket vender samme vei

Sperre

Om batteriet
•	 Batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. 

Oppsøk straks nærmeste akuttmottak hvis batterier 
svelges.

•	 For å unngå potensiell personskade eller materiell skade 
fra et batteri som lekker eller sprekker, skal batteriet tas 
ut når apparatet ikke skal brukes på en lang stund.

•	 Ikke gni deg i øynene hvis du får batterivæske i øynene.  
Skyll i stedet øynene straks med vann fra springen, 
og kontakt lege.

•	 Batterier skal ikke utsettes for varme eller ild. 
Du må ikke demontere eller endre batterier. 
Isolasjonen eller andre deler inni batteriet kan bli 
skadet, og det kan føre til at batteriet lekker, sprekker 
eller overopphetes.

•	 Når du skal kaste batteriet, bør du isolere polene med 
teip e.l. 
(det kan føre til overoppheting, sprekker eller brann 
hvis de ligger sammen med andre metallgjenstander 
eller batterier). 
Overhold lokale forskrifter for avfallssortering når du 
kaster batterier.

•	 Det er vanlig å skifte batteriet én gang i året, men hvis 
signalmottaket blir svakere, bør du sette inn et nytt 
batteri (CR2025).

•	 Batterier med en nær forestående utløpsdato 
må kanskje skiftes tidligere.

•	 Batteriet som står i, er beregnet til bruk i starten 
og må kanskje skiftes før det er gått 1 år.
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Strekkoden er en produksjonskode.

Den todimensjonale strekkoden 
er en produksjonskode.
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