DAIKIN

CONTROLO
REMOTO COM FIO

MANUAL DE OPERACAO

BRC1E52A7

Utilizagao apropriada para economizar energia com eficiéncia

» Obrigado por adquirir o controlo remoto com fio.

» Este manual descreve as precaugdes de seguranga requeridas para
a utilizagdo deste produto.
Leia este manual cuidadosamente e certifique-se de que
compreende a informacgéao fornecida antes de comegar
a usar este produto.
Guarde este manual num lugar facilmente acessivel depois de o ter lido
na sua totalidade.
Se outro utilizador operar o produto no futuro, certifique-se de entregar
este manual ao novo utilizador.
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Precaucoes de seguranca

As instrugdes originais estdo escritas em inglés. Todos os outros idiomas s&o tradugdes das
instrugdes originais.
Este aparelho néo se destina a utilizagédo por pessoas (incluindo criangas) com limitagdes das
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiéncia ou de conhecimento,
excepto se sob supervisdo ou formagao adequadas relativamente a utilizagdo do aparelho,
facultadas por alguém responsavel pela seguranga dessas pessoas.

As criancas devem ser acompanhadas para garantir que ndo brincam com o aparelho.

Leia as precaugdes de seguranga com atencgéo para a utilizagado correcta deste produto.

» As precaugdes aqui descritas séo classificadas como AVISO e CUIDADO.
Ambas contém informagdes importantes relativas a seguranca. Assegure-se de cumprir todas as
precaugdes sem falta.

/N\AVISO

O incumprimento devido destas instrugdes pode resultar em
ferimentos pessoais ou morte.

/\CUIDADO

O incumprimento devido destas instrugdes pode resultar em danos
materiais ou ferimentos pessoais, que podem tornar-se sérios
dependendo das circunstancias.

* Os seguintes pictogramas sdo utilizados neste manual.

O

Nunca fazer.

Siga sempre as instrugdes fornecidas.

e

Certifique-se de que liga a unidade Q% Nao colocar em contacto com maos

a terra.

3D

molhadas em caso algum.

Nao colocar em contacto com agua
e humidade em caso algum.

B Acerca do controlo remoto

/N\AVISO

O

Nao instale o controlo remoto sem auxilio.
Ainstalagéo inadequada pode resultar em choques eléctricos ou incéndio.
Consulte o representante Daikin.

O

Nao modifique ou repare o controlo remoto.
Isto pode resultar em choques eléctricos ou incéndio.
Consulte o representante Daikin.

O

Nao mude de lugar nem instale o controlo remoto por si.
Ainstalagéo inadequada pode resultar em choques eléctricos ou incéndio.
Consulte o representante Daikin.

O

Nao utilize materiais inflamaveis (p.ex., pulverizadores para o cabelo

ou insecticida) préximo do produto.

N&o limpe o produto com solventes organicos tais como diluente.

A utilizagdo de solventes organicos pode provocar fendas no produto, choques eléctricos

ou incéndio.

BRC1E52A7
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— ltens a serem estritamente cumpridos —

/\CUIDADO

O

Nao brinque com a unidade ou com o respectivo controlo remoto.
A utilizagao acidental por uma crianga pode resultar em perda de fungdes corporais
e prejudicar a saude.

O

Nunca desmonte o controlo remoto.

Tocar nas pegas interiores pode resultar em choques eléctricos ou incéndio.
Consulte o seu representante Daikin ou um responsavel autorizado para inspecgdes
interiores e ajustes.

» Para evitar choques eléctricos, nao utilize o aparelho com as maos
molhadas.

* Nao lave o controlo remoto.
Fazé-lo podera causar fuga eléctrica e resultar em choques eléctricos ou incéndio.

* Nao deixe o controlo remoto em locais em que haja perigo do mesmo
ficar molhado.
Caso haja infiltragéo de agua no controlo remoto, existe o risco de fuga eléctrica
e de danos de componentes eléctricos.

B Unidade interior e unidade exterior

/N\AVISO

* Tenha em atencgao que a exposicdo prolongada e directa ao ar frio ou
quente proveniente do aparelho de ar condicionado, ou ao ar que esteja
demasiado frio ou quente, pode ser prejudicial a sua condigéao fisica
e a sua saude.

Nao coloque objectos, incluindo varas, os seus dedos, etc., na entrada
ou saida de ar.

Poderao ser causados ferimentos devido ao contacto com as laminas da ventoinha

a rodar a alta velocidade do aparelho de ar condicionado.

Contacte técnicos profissionais acerca da fixacdo de acessoérios

e certifique-se de que usa somente acessorios especificados pelo
fabricante.

Se um defeito incorrer do seu manuseio do aparelho, tal situagédo podera causar fugas
de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Nao utilize o produto em ambientes cuja atmosfera esteja contaminada
com vapor de 6leo, tais como vapor de 6leo alimentar ou de 6leo de
maquina.

O vapor de 6leo podera provocar fendas, choques eléctricos ou incéndio.

Q VO V0 O

Nao utilize o produto em locais com excesso fumo derivado de éleos,
tais como cozinhas, ou em locais com gases inflamaveis, gases
corrosivos ou p6 de metais.

A utilizagao do produto em tais locais podera resultar em incéndio ou em falhas no
produto.

Manual de operagéo BRC1E52A7
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Precaucoes de seguranca

/N\AVISO

¢ Cuidado com incéndio em casos de fuga do refrigerante.
Caso o aparelho de ar condicionado néo esteja a funcionar correctamente, ou seja, ndo
esteja a gerar ar frio ou quente, o motivo pode ser a fuga do refrigerante. Consulte o seu
revendedor para assisténcia. O refrigerante dentro do aparelho de ar condicionado é seguro
e normalmente ndo apresenta fugas. No entanto, na existéncia de fugas, o contacto com um
queimador, um aquecedor ou um fog&o podera dar origem a gases nocivos. Nao utilize mais
o aparelho de ar condicionado até que um técnico qualificado de prestagéo de servigos
confirme que a fuga foi reparada.

* No caso de utilizar um disjuntor de carga com fusivel, certifique-se de
que a capacidade do fusivel é a correcta.
A utilizagao de um fio condutor normal pode provocar uma avaria ou incéndio.

Nao ligue nem desligue o aparelho de ar condicionado com o disjuntor
de alimentagédo LIGADO ou DESLIGADO.

Caso contrario, podera provocar incéndio ou fugas de agua.

Para além disso, a ventoinha comegara a girar subitamente aquando da compensagao
da falha de alimentagéo, o que podera provocar ferimentos.

Certifique-se de que liga a unidade a terra.

Nao ligue a unidade a terra através de canalizagdes, cabos de para-raios ou do fio de
ligacéo a terra do telefone. Uma ligagéo a terra mal realizada pode provocar choques
eléctricos ou incéndios. Uma corrente de sobretensdo alta produzida por raios ou por
outras fontes pode danificar o aparelho de ar condicionado.

* Quando o aparelho de ar condicionado estiver com avariado (com cheiro
de queimado, etc.), desligue a alimentacéo a unidade e contacte o seu
representante local.

Prosseguir com a operagao sob tais circunstancias pode provocar falhas, choques
eléctricos ou incéndios.

Consulte seu representante local a respeito do que fazer em casos de
fugas do refrigerante.

Quando for instalar o aparelho de ar condicionado numa divisdo pequena, é necessario
tomar as devidas providéncias para que, no evento de fugas, a quantidade de
refrigerante ndo exceda o limite de concentracéo.

Caso contrario, isto podera causar acidentes devido a redugao de oxigénio.

Certifique-se de que instala um disjuntor contra fugas para a terra.
A ndo instalagdo de um disjuntor contra fugas para a terra podera provocar choques
eléctricos ou incéndio.

Consulte o representante caso o aparelho de ar condicionado fique
submergido devido a desastres naturais tais como inundagao ou tufao.
Nao utilize o aparelho de ar condicionado em tais casos pois isto pode causar uma
avaria, choque eléctrico ou incéndio.

Certifique-se de que utiliza uma fonte de alimentagao exclusiva para
o aparelho de ar condicionado.

A utilizagao de qualquer outra fonte de alimentagéo podera provocar calor, incéndio,
ou falhas no produto.

eee e & 66 © 0 0O
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— Itens a serem estritamente cumpridos —

/\CUIDADO

* Apods a utilizagao prolongada, verifique se ha danos no suporte ou nos
respectivos acessorios.
Caso estes permanegam danificados, a unidade podera cair e causar ferimentos.

Nao permita que as criangas subam para a unidade exterior e evite
colocar objectos sobre a mesma.
Podem ser causados ferimentos em caso de quedas ou tombos.

* Nao bloqueie as entradas ou saidas de ar.
A obstrugdo do fluxo de ar pode resultar em desempenho insuficiente ou em problemas.

Para evitar ferimentos, nao toque na entrada de ar ou nas aletas
de aluminio da unidade.

* Nao remova a protecc¢ao exterior da ventoinha da unidade.
A protecgéao protege da ventoinha de alta velocidade da unidade, a qual pode causar
ferimentos.

Nao coloque objectos que sejam susceptiveis a humidade directamente
sob as unidades interior ou exterior.

Em certas condig¢des, a condensagédo na unidade principal ou nos tubos de refrigerante,
a sujidade no filtro de ar ou o entupimento do cano fazem com que pingue agua o que,
por sua vez, provoca estragos ou falhas no objecto em questao.

Nao coloque recipientes com agua (vasos de flores, etc.) sobre
a unidade, pois isto podera provocar choques eléctricos ou incéndio.

Nao utilize o aparelho de ar condicionado para outros propdsitos que
nao aqueles para os quais ele foi concebido.

Nao utilize o aparelho de ar condicionado para arrefecer instrumentos de precisao,
comida, plantas, animais ou trabalhos de arte, pois podera afectar, de forma adversa,
o desempenho, a qualidade e/ou a longevidade do objectos em questéo.

* Nao coloque aparelhos que produzam chamas em locais expostos ao
fluxo de ar proveniente da unidade, pois isto podera impossibilitar
a combustao do queimador.

Nao coloque aquecedores directamente sob a unidade, pois o calor
gerado pode causar deformagdes.

Certifique-se de que criangas, plantas ou animais nao fiquem expostos
directamente ao fluxo de ar proveniente da unidade, pois isto podera
provocar efeitos adversos.

Nao coloque recipientes inflamaveis, tais como pulverizadores, a menos
de 1 m da boca de descarga de ar.

Os recipientes poderao explodir, pois a saida de ar quente da unidade interior ou
exterior podera afecta-los.

Nao instale o aparelho de ar condicionado em locais onde exista risco
de fuga de gases inflamaveis.

Caso se verifique uma fuga de gas, a acumulagao de gas perto do aparelho de ar
condicionado podera provocar incéndios.

© VLV VLV VLYYV
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Precaucoes de seguranca

/\CUIDADO

* Nao se sente nem se coloque sobre qualquer base instavel aquando
da operagao ou manutengao do aparelho de ar condicionado.
A base pode ruir e causar ferimentos.

* Nao toque no motor aquando da substituicao do filtro.
O motor funciona a altas temperaturas e pode causar queimaduras.

Nao lave o aparelho de ar condicionado com agua, pois isto pode
provocar choques eléctricos ou incéndio.

Realize a ventilagao de vez em quando.

Tenha cuidado aquando da utilizagdo do aparelho de ar condicionado com outro
equipamento de aquecimento.

Uma ventilagao insuficiente podera provocar deficiéncia de oxigénio.

Interrompa sempre a operagao do aparelho de ar condicionado
e DESLIGUE o disjuntor aquando da limpeza.
Caso contrario, isto podera provocar choque eléctrico ou ferimentos.

Nao lave o interior das unidades interior e exterior sem auxilio.
Consulte sempre o seu representante Daikin.

A utilizagdo de um método de lavagem ou detergente incorrectos pode danificar
as pegas de resina da unidade interior ou provocar fuga de agua.

Além disso, podem ser provocadas avarias, produ¢do de fumo ou ignigéo, caso as
pegas eléctricas ou o motor na unidade interior estejam molhados com detergente.

Nao coloque objectos junto a unidade exterior e ndo deixe que folhas
ou outros residuos se acumulem a volta da unidade.

As folhas séo o refugio perfeito para animais pequenos, que podem entrar na unidade.
Uma vez dentro da unidade, tais animais podem provocar avarias, fumo ou um
incéndio, ao entrar em contacto com as pegas eléctricas.

* Fixar as unidades com segurancga.

Se as unidades nao estiverem montadas com seguranga, podem cair ou ruir e isto pode
provocar ferimentos.

Posicione o tubo de forma a assegurar uma drenagem completa.

Se a drenagem apropriada do tubo de drenagem externo nao ocorrer durante

a operacao do aparelho de ar condicionado, podera existir um bloqueio causado

por sujidade e residuos acumulados no tubo.

Isto pode provocar fuga de agua da unidade interior. Nestas circunstancias, interrompa
a operagéao do aparelho de ar condicionado e consulte o seu representante para
assisténcia.

© ©0 © 22000
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Nomes e fungoes

1. Botao de selecgao do
modo de operagao

11. LCD (com
retroiluminacgao)
P DAIKIN

4. Botdo ascendente A
5. Botao descendente V
6. Botao direito >
7. Botdo esquerdo <4
9. Lampada de operagao

8. Botao Ligar/Desligar

3. Botao de menu/
entrada

10. Botao de cancelamento

2. Botao de configuragao
da velocidade da
ventoinhal/direc¢ao
do fluxo de ar

Outras fungoes para além dos itens de operacao basica (como ligar/
desligar, selec¢ao de modo de operagao, controlo de velocidade da
ventoinha/direc¢ao do fluxo de ar e configuragées de temperatura)
sédo realizadas através do ecra de menu.

» Nao instale o controlo remoto em locais expostos a luz solar directa.
Caso contrario, o LCD podera comecar a ficar sem cor e nada sera apresentado.

* Nao puxe nem torga o cabo do controlo remoto.
Caso contrario, o controlo remoto podera avariar.

* Nao prima os botdes do controlo remoto com objectos com extremidades cortantes.
Caso contrario, o controlo remoto podera danificar ou avariar.

Manual de operagéo BRC1E52A7
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1.Botao de selecgdo do modo de
operagao

* Prima este botéo para seleccionar o modo
de operacéo que prefere. (Consulte
a pagina 22.)
*Os modos disponiveis variam mediante
o modelo de ligagéo.

2.Botao de configuragao da
velocidade da ventoinha/
direccao do fluxo de ar

» Utilizado para apresentar o ecra de
configuragédo do volume de ar/direc¢éo
do fluxo de ar. (Consulte a pagina 14.)
* A velocidade da ventoinha e a direcgdo

do fluxo de ar disponiveis variam
mediante o modelo de ligagao.

3. Botao de menu/entrada

« Utilizado para indicar o menu principal.
(Consulte a pagina 25 para os itens
do menu.)

» Utilizado para inserir o item de
configuragdo seleccionado.

4. Botao ascendente A (Certifique-se
de que prime o botdo com
o simbolo A)

¢ Utilizado para aumentar a temperatura
configurada.

* Os proximos itens do lado superior serdo

destacados.

(Os itens destacados irdo ser apresentados

continuamente enquanto mantiver o botao

premido.)

Utilizado para alterar o item seleccionado.

5. Botao descendente V¥ (Certifique-se
de que prime o botdao com
o simbolo V)

» Utilizado para diminuir a temperatura
configurada.

¢ Os préximos itens do lado inferior serdo
destacados.
(Os itens destacados irdo ser apresentados
continuamente enquanto mantiver o botao
premido.)

» Utilizado para alterar o item seleccionado.

6. Botao direito > (Certifique-se
de que prime o botdao com
o simbolo p)

« Utilizado para destacar os proximos itens
no lado direito.

¢ Cada ecra é apresentado na direcgao
direita.

7.Botao esquerdo « (Certifique-se
de que prime o botdao com
o simbolo «)

» Utilizado para destacar os préximos itens
no lado esquerdo.

* Cada ecra é apresentado na direcgao
esquerda.

8.Botao Ligar/Desligar

* Prima este botéo e o sistema iniciara.
* Prima este botdo novamente e o sistema
parara.

9.Lampada de operagao (Verde)

» Esta lampada acende durante a operagao.
» Esta lampada pisca caso se verifique
algum erro.

10.Botao de cancelamento
 Utilizado para voltar ao ecra anterior.

11.LCD (com retroiluminagao)

* Aretroiluminagéo ficara acesa durante
cerca de 30 segundos ao premir qualquer
botao de operagao. Opere botdes,

a excepgao do botdo de ligar/desligar,
enquanto a retroiluminagao esta acesa.

* Se sao utilizados 2 controlos remotos para
controlar uma unica unidade interior,

a retroiluminagéo do controlo remoto
operado antes do outro acendera.

BRC1E52A7
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Nomes e fungoes

 Estéo disponiveis dois tipos de visor de cristais liquidos (LCD). O visor padréo esta
predefinido.

 Para passar ao visor detalhado, seleccione o visor detalhado no menu principal. (Consulte
a pagina 53.)

¢ O contelido apresentado no ecra varia mediante o modo de operagdo do equipamento
interligado. (Quando o aparelho de ar condicionado estiver em operagéo de
aquecimento automatico, ira ser apresentado o seguinte visor.)

10.Comutacao sob controlo

11.Recuo
9.Sob co_ntrolo ) I 8.Indicacéo (@)
centralizado LS )
1.Modo Func. —————Auto Def. T =©®+-— 7.Indicagéo (=)
— ‘Max 9Q..——— 3.ndicagio da
LSl | e temperatura definidal
| ulll] ~ n20-c de recuo
2.Veloc.Vent. I__.@% < | &/ — 4.Arranque de ar quente/
6.venti|a§5°l Funcéo Nao Dlrsponlvel descongelamento
purificagdo L 5Mensagem

<Exemplo de uma visualizagdo normal>

Visor detalhado
m A direcgao do fluxo de ar, reldgio e itens de selec¢cao detalhada

aparecem no ecra de apresentagao detalhada, para além dos itens
que aparecem no ecra de apresentagao padrao.

T J‘13.Relégio12HIZ4H

Auto [5¢x11:03—=+ o
. = Recoar | 3.Indicagao
12.Direcgédo Caudal Ar——_lE F;/T::azfzg T.Sala da te(r}nperatura
(Apresentada K I i | 580 | 20-87 definida/de recuo
apenas quando o ar sl 2 | Mn20 -I— -
condicionado estaem | &~ <@ | &/ 14.Seleccéo detalhad:
funcionamento.) (com definigbes de
temperatura ambiente

<Exemplo de visualizagédo detalhada 1>

13.Indicagao da hora

2.Veloc.Vent. (sem defini¢des
(sem fungdo EASEN (v &.—l de hora)
de controlo Auto ——.—— «@® 7 15.Indicagao (X)
da velocidade Def. T.
da ventoinha) Max28.c | +——— 14.Selecgdo detalhada
12.Direcgdo Caudal Ar 1— ’ Min 20-c (sem itens detalhados
(sem fungao e < | &/O seleccionados)
de direccao

do fluxo de ar) <Exemplo de visualizagédo detalhada 2>

Manual de operagéo BRC1E52A7
9

4PW71265-8A-01.2012



1.Modo de operagao

Utilizado para apresentar o modo de
operacgao actual entre os modos
Refrigeragéo, Aquecimento, Ventilagéo,
Ventilagdo, Secagem ou Automatico.

2.Velocidade da ventoinha

 Utilizado para apresentar a velocidade da
ventoinha configurada para o aparelho de
ar condicionado.

* Avelocidade da ventoinha n&o sera
apresentada se o aparelho de ar
condicionado nao possuir a fungéo de
controlo da velocidade da ventoinha.

3. Apresentacgao da temperatura
configuradal/de recuo

* Quando a unidade esta ligada, Regular
para indica as temperaturas que estéo
configuradas para o aparelho de ar
condicionado.

* Quando a unidade esta desligada,
Recuo indica as temperaturas que estéo
configuradas para a fungao de recuo.

4.Inicio de descongelamento/

quente "&/ "
(Consulte a pagina 17.)

possuir a fungéo correspondente, ou seja,
a mensagem nao aparecera se pelo menos
uma das unidades interiores possuir
a fungédo correspondente.

"Erro: Pressione Tecla Menu"

"Aviso: Pressione Tecla Menu"

* Apresentado caso seja detectado um erro
ou um aviso (consulte a pagina 63).

"Inicia Rapido" (somente SkyAir)

* Apresentado se a fungéo de refrigeragao/
aquecimento rapido estiver LIGADA
(consulte a pagina 32).

"Limpar Filtro"

"Limpar Elemento"

"Limpar Filtro & Elemento"

* Apresentado aquando da hora de limpar
o filtro ou o elemento (consulte
pagina 61).

6. Ventilagao/Purificagdao

Caso a operagio de ventilagio "f2}" seja

apresentada:

¢ Apresentado quando uma unidade de
permuta de calor total, tal como a Ventiair,
esta ligada.
Para mais detalhes, consulte o manual de
operacgao do Ventiair.

* Apresentado quando uma unidade de
permuta de calor total, tal como a Ventiair,
esta ligada.

« icone do modo de ventilagao.

" B ‘%"

Estes icones indicam o modo de ventilagéo
actual (somente HRV) (AUTOMATICO,
PERMUTA DE CALOR, DERIVAGCAO).

+ ICONE de purificagdo do AR "<Ea"

Este icone indica que a unidade de limpeza
do ar (opgao) se encontra operacional.

7. Apresentagao de =® (Consultar

a pagina 24.)

* Apresentado quando o bloqueio de teclas
esta definido.

5.Mensagem

As seguintes mensagens sao apresentadas.
"Fungao Nao Disponivel”

8. Apresentacao de® (Consultar as
paginas 42 e 49.)

¢ Apresentado caso a programagao horaria
ou o temporizador para
DESLIGAR estejam activos.

* Apresentado por alguns segundos quando
um botéo de operacgéo é premido se
a unidade interior ndo possuir a fungao
correspondente.

¢ Se varias unidades interiores estiverem em
operagdo, a mensagem aparecera apenas
se nenhuma das unidades interiores

BRC1E52A7 Manual de operagéo
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Nomes e fungoes

9. Em controlo centralizado "-\"

* Apresentado caso o sistema esteja sob
gestéo do equipamento de controlo central
(acessorios opcionais) e a operagéo do
sistema através de controlo remoto nao
seja possivel.

10.Comutagao sob controlo "E]%"
(somente VRV)

15.Apresentagio de X

¢ Apresentado no controlo remoto se
o controlo remoto nao possuir modo de
elegibilidade de selecgao de refrigeragao/
aquecimento (consulte a pagina 22).

11.Recuo "+" (Consulte a pagina 20.)

* O icone de recuo fica intermitente quando
a unidade esta ligada sob o controlo de
recuo.

12.Direcgéo do fluxo de ar "~ "

* Apresentado quando a direcgéo
e oscilagao do fluxo de ar estao
apresentadas (consulte a pagina 16)

» Este item ndo é apresentado caso
o sistema nao disponha de uma fungao
para configurar as direcgdes do fluxo de ar.

13.Relégio (relégio de tempo real
de 12/24 horas)

* Apresentado caso o reldgio esteja
configurado (consultar a pagina 57).
* Se o relégio nao estiver configurado,

sera apresentado " --

14.Selecgao detalhada

* Apresentado caso o modo de
apresentacao detalhada esteja
seleccionado (consultar a pagina 53).

* Nenhum item detalhado é seleccionado por
predefinigao.

¢ Apresentado para dar a informagao de que
o relogio necessita de ser novamente
configurado.

¢ Afuncéo de programacao horaria ndo
funcionara a néo ser que o reldgio seja
novamente configurado.

Manual de operagéo

1"

BRC1E52A7
4PW71265-8A-01.2012



Método.de operagéo basica (Utilizagao de botbes directos)

3  Para configurar a direcgao do fluxo de ar, consulte a pagina 14.

4 N » Alampada de operacgéo sera DESLIGADA ‘
e o sistema deixara de funcionar quando o botao
D @ de ligar/desligar for novamente premido. = o
D,

Nota

» Nao DESLIGUE a alimentagéo assim que o sistema parar de
operar. Certifique-se de que espera pelo menos 5 minutos para
que o dispositivo de descarga de drenagem termine de realizar
a drenagem do tubo residual. Caso contrario, poderao
verificar-se fugas de agua ou falhas.

Conteudo operacional

Programa de secagem

A fungéo do programa de secagem do sistema repete a operagao
de refrigeragao débil do sistema, de forma intermitente, para
desumidificar a divisdo sem deixar a temperatura interior descer
para evitar uma refrigeragédo excessiva.

Operacgao do programa de secagem

« O microcomputador esta em controlo automatico da temperatura e da velocidade da ventoinha.
Portanto, a configuracéo da temperatura ou velocidade da ventoinha ndo pode ser definida ou
alterada enquanto o aparelho de ar condicionado estiver em operagéo.

Manual de operagao BRC1E52A7
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A fungao de recuo ira manter a temperatura do espago num intervalo especifico durante periodos
em que 0 mesmo nao esta ocupado.

Nota

« Esta funcéo ira, temporariamente, iniciar uma unidade interior que tenha sido desligada
anteriormente pelo utilizador ou desligada de um evento programado/temporizador para

desligar.

» Esta fungao é activada por predefinigdo no modo de refrigeragdo ou no modo de aquecimento.
Esta fungdo pode ser activada/desactivada apenas pelo instalador do sistema.

Por exemplo:

* Caso a temperatura interior descer abaixo dos 10°C, o aquecimento é automaticamente
iniciado. Assim que os 12°C sdo atingidos, a controlo volta ao seu estado original.

» Caso a temperatura interior estiver acima dos 35°C, a refrigeracdo é automaticamente
iniciada. Assim que os 33°C sao atingidos, a controlo volta ao seu estado original.

O diferencial pode ser ajustado no menu de configuragdo de recuo (consulte a pagina 38).

A temperatura de recuo pode ser configurada no ecra basico enquanto a unidade se encontra

desligada ou se a acgao for definida no programa.

1] LoTe [o}e [-Ye] o I ¢ TeX-Tolll O recuo ndo pode ser activado quando estiver ligado um controlo centralizado.

O icone de recuo fica intermitente quando

®
1 Fro  |mecunr a unidade est4 ligada sob o controlo de recuo.
- m S| Max 28
&2
al
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Método.de operagéo basica (Utilizagao de botbes directos)

Operagéo de Ventilagéo Aparelho de ar condicionado

interligado com o permutador de calor total

Preparacgao

» Para propdsitos de proteccdo mecanica, LIGUE o sistema pelo menos 6 horas antes
de iniciar a operagao do sistema.
» Nao DESLIGUE o sistema em estacéo para assegurar um inicio suave do sistema.

Método de operagao

1 Configure o botéo de seleccdo de modo de (a7 D)
Vent. operagao para ventilagéo no caso de operar
— o permutador de calor total sem a refrigeracédo/ - —
aquecimento entre as estagoes.

: ? Para alterar a configuragdo do modo de ventilagao, efectue as
configuragdes necessarias a partir do menu principal (consulte
a pagina 35).

* Automatico, ventilagdo com recuperagéo de energia
e derivagao.

Para alterar a taxa de ventilagao, efectue as configuragdes
necessarias a partir do menu principal (consulte a pagina 34).

QW

*Taxa de ventilagado: Baixa ou alta

Prima o bot&o de ligar/desligar. ‘
A lampada de operagéo (verde) acendera
P peragéo (verde) AT

e o permutador de calor total iniciara a operagéo.

A lampada de operagdo sera DESLIGADA 7 N}
e o permutador de calor total deixara de funcionar

quando o botao de ligar/desligar for novamente — £
premido.

Manual de operagéo BRC1E52A7
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Método de configuracao da elegibilidade

de seleccao de refrigeragcao/aquecimento
(somente VRV)

Consulte "Elegibilidade de seleccéo de refrigeragdo/aquecimento” on page 23 para
(oFeT41Ts [T -1 g 1] (=T r:TedeT-X R Obter uma explicagéo sobre a elegibilidade da selecgéo de refrigeragao/aquecimento.

1 g -, » Continue a premir o botdo de selec¢do do modo de -D
- operagao do controlo remoto durante pelo menos

_ 4 segundos. (Aquando da retroiluminagéo) s —
Um controlo remoto ndo sera apresentado "B %"
(Comutagao sob controlo) se a elegibilidade de
seleccéo de refrigeragéo/aquecimento for
v delegada ao controlo remoto.
A apresentacéo "B %" (Comutagéo sob controlo) de cada

controlo remoto ligado @ mesma unidade exterior ou unidade

Def',\T,iaxzsoc BS ficara intermitente.

*As alteragbes de configuragdo do modo de ventilagéo séo
possiveis, independentemente da elegibilidade de selecgao de
refrigeragdo/aquecimento.

*Se a elegibilidade de selecgao de refrigeragdo/aquecimento for
configurada no "controlo remoto de selecgao de refrigeragao/
aquecimento" (%), todos os controlos remotos apresentardo
"B %" (Comutagdo sob controlo). Neste caso, nenhuma
elegibilidade de selecgéo de refrigeragdo/aquecimento podera
ser configurada nos controlos remotos.

% Consulte 0 manual de operagio fornecido com a unidade
exterior para mais detalhes sobre o "controlo remoto de
selecgdo de refrigeragdo/aquecimento”.

» Configure a elegibilidade de selecgao de refrigeragao/
aquecimento conforme explicado em baixo.

O visor "[ %" (comutagéo sob controlo) ird piscar quando

(oF 13Vl [T T T-L R YTl @ alimentagdo for ligada pela primeira vez.

2 =4 » Prima o botéo de selecgdo de modo de operagao -C)
Frio do controlo remoto para o qual a elegibilidade de
e T 28 selecgéo vai ser configurada. — -
Entao a elegibilidade de selecgao de refrigeragao/
aquecimento sera configurada e a apresentacédo
- "B %" (Comutag&o sob controlo) desaparecera.
A apresentagao "B %" (Comutag&o sob controlo)
Eri aparecera nos outros controlos remotos.
M0 Ipef. 7.
Max 280
BRC1E52A7 Manual de operagéo
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Método.de oper agéo basica (Utilizagao de botdes directos)

Método de operagéao

3

Def. T.

Max 28..

» Prima o controlo remoto que tem a elegibilidade
de selecgao de refrigeragdo/aquecimento [ou

o controlo remoto sem a apresentacao

U (Comutagéao sob controlo)] varias vezes
até que o modo desejado seja seleccionado.

A apresentagéo ira alterar entre "M. Turbo",
"Seco", "Auto", "Max" e "Min" de cada vez que

o botao for premido.

A apresentacgao "Automatico" aparecera somente
para o sistema de operacao simultanea de
aquecimento/refrigeragéo.

Neste momento, os outros controlos remotos sem
direito de selecgdo irdo acompanhar e alterar
automaticamente a apresentagao.

-D
AT/ D

Elegibilidade de selec¢ao de refrigeragcao/aquecimento

» "Max", "Min" e "Auto" podem ser configurados somente para o controlo remoto para o qual
a elegibilidade de selecgao de refrigeragao/aquecimento esta configurada.
(A apresentagéo "Automatico” aparecera somente para o sistema de operagao simultdnea de

aquecimento/refrigeracéo.)

O controlo remoto com

1. [sem "El%"

apresentado]

elegibilidade de seleccédo

(Comutagao sob controlo)

) ~ Qutros controlos remotos
Configuragéo

para o modo "Max",

' WE Y e
"Min", "Seco" e "Auto". [com " Erx

(Comutagao sob
controlo) apresentado]

+ O sistema ira entrar no modo
configurado no controlo remoto com
a elegibilidade de seleccdo. Nenhum
outro modo se encontra disponivel.

* No entanto, o sistema pode ser
alterado para o modo de ventilagéo
ou de "Refrigeragédo" para "Seco".

O controlo remoto com
2. [sem "%

apresentado]

elegibilidade de seleccédo

(Comutagao sob controlo)

Qutros controlos remotos

[com "Bl
(Comutagéo sob
controlo) apresentado]

Configurar para modo
de "M.Turbo".

« O sistema nao pode ser configurado
para outros modos além do modo de
ventilagao.
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Direccao do fluxo de ar individual

B Configuragao individual

Método de operagao

1

Menu Principal 1/2
Arranque Répido

Ventilagao

Opcgédo Poupanca Energia

Horario

Auto-Limpeza Filtro

& voltar

Configurar [

Ecré do menu principal

Apresentagao do ecra do menu principal (consulte 7 D)
a pagina 29).
Pagina 29 @O
v

Seleccione no menu
principal.

Prima o botdo de menu/entrada para apresentar
o ecra de configuragéo da Direcgao Caudal Ar.

GD
A ASD

Direccdo Caudal Ar
Definicdo Individual

Lista Defini¢ao Individual
Apagar todas as defini¢des
Area de Influéncia

T Voltar ‘Configurar [

Ecra do menu principal

Seleccione IMJIlsERIgsVEW no menu.

Prima o botdo de menu/entrada.

GD
AL D

De nig&o Individual
|__Selec.Vias | __ Def.DiLAr
Sem Espec.

-

Outletmark

Congurar & |
& Voltar Con gurar £

Ecra do menu principal

Utilize os botdes AW para seleccionar a unidade

e a marca de saida.

No que diz respeito ao SkyAir, maximo de

4 unidades (unidade A, B, C, D).

No que diz respeito ao VRV, maximo de

16 unidades para cada grupo (da unidade 0 a 15).

No que diz respeito ao tipo cassete, pode

controlar cada 4 aletas ( ..,
.. ... ..) individualmente.

G@D
AQA@rIo

De nicédo Individual

Selec.Vias Def.Dir.Ar
Unit A
{ ===
Outletmark
0oooo
& Voltar Con gurar “

Ecra principal

Prima o botdo P> para seleccionar a configuragéo
da direcgao do fluxo de ar.

Utilize os botdes AV para alterar as seguintes
configuragdes: BRI S
Blogueado

A Sem configuragao individual.
EIEREERE): O fluxo de ar individual encontra-se
bloqueado.

Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as
configuragdes e leva-o de volta ao ecra basico.

BRC1E52A7
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Manipulagcao de menu

o)

Frio

Def. T.

Max 28.c

Ecra basico

» Se estiver configurada a direcgao do fluxo de ar
individual, o icone correspondente estara
apresentado no ecré basico.

M Lista de configuracao individual

Método de operagao

1

Direccdo Caudal Ar

Defini¢do Individual

Lista Defini¢cdo Individual

Apagar todas as definicdes

& voltar

Configurar

o

» Apresenta o ecra de configuragdo da Direcgao
Caudal Ar (consulte a pagina 30).

+ Prima os botdes AV para seleccionar

Lista Defini¢éo Individual FileR=lole-Re[-WnlIg=Yelex:1e}
Caudal Ar.
» Prima o botdo de menu/entrada.

2

Lista Defini¢do Individual

Outletmark] Direc. Ar

Indiv.

Auto

OFF

...... Auto

OFF

Auto

OFF

. _Auto

OFF

1 Voltar Configurar

» Uma tabela apresenta as configuragdes actuais.

Prima os botdes AW para passar a unidade
seguinte.

* Prima o bot&do cancelar para voltar ao ecra do
menu principal.
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B Reconfiguragao de todas as configuragoes individuais

1 SR R » Apresenta o ecra de configuragdo da Direcgao [ D)
Definigao Individual Caudal Ar (consulte a pagina 30).
e : (co pagina 30). = Vs
* Prima os botées AV para seleccionar -
I ERE R ERES SIS no ecra de Direccao
-~ . e e N
W Voltar Configurar z Caudal Ar.
* Prima o botdo de menu/entrada. (@A 7

Redefinir a configuragao ecra de confi rmagéO. CN\ 7D

individual da insuflagdo?

Nio » Prima o botdo de menu/entrada para confirmar -

a reconfiguragao e voltar ao ecrd do menu Y O
& Voltar Configurar > pl’inCipa|.
(@R VA

Inicio rapido (somente SkyAir)

HMInicio rapido ligado

? Apagar todas as definigbes « Prima os botdes 4P para seleccionar [l no (U@D

1 Menu Principal 12 | * No modo de refrigeragéo, aguecimento ou
automatico, apresenta o ecrd de menu principal
Opcgéo Poupanga Energia (consulte a pagina 29).
Horario . » .
Auto Linpeza Fio + Prima os botes WA para seleccionar
nformagao Manutengao — . - . . ( 7 N\ )
T voler — Corfigurar 5 IVEYRETlele] no ecra do menu principal.
w Prima o botdo de menu/entrada para voltar (@R VD)
ao ecra basico. v
Frio » O inicio rapido ira ser apresentado no ecra basico. 7 D)
Def. T. . Por e LA 5 f
—o| Me2gc O inicio rapido esté agora ligado. @\ -
o
rendue Rebics
BRC1E52A7 Manual de operagéo
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Manipulagcao de menu

3

Poupanga Energética

Guardar as configuragoes?

Nao

& Voltar

Configurar

« Prima os botdes 4P para seleccionar [Silygll no

ecra de confirmagao.
Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as

G@D
X Iro

v
configuragdes e leva-o de volta ao ecra basico. 7 O
D

B Configuragao para intervalo de ponto de configuragcao

Método de operagao

1

Opcgao Poupanga Energia  1/2
Poupanga Energética

Repor Configuragées

Ligar Sensor (Reduz)

Ligar Sensor (Parar)

Setpoint Reset

& Voltar

o

Configurar

Apresenta o ecra das configuragdes das Opgdes
de Poupanca de Energia (consulte a pagina 36)
Prima os botdes WA para seleccionar

a [RINICERCINEEWEY de configuragdo no ecra de

definicdo das Opgdes de Poupanga de Energia.
Prima o botdo de menu/entrada para apresentar
o ecra de definicdo da Limitagado do Intervalo do
Ponto de Definigéo.

G@D
(jD
AL D

Limites Temperatura

Max
-35°C

Min

15°C - 30°C
T Voltar Configurar @

Premir os botdes VA altera o intervalo da
definicdo da temperatura da refrigeracéo e do
aquecimento.

Desloque o cursor utilizando os botdes 4P
Prima o botdo de menu/entrada apés seleccionar
o item. Sera apresentado o ecra de confirmagao.

G@D
[anV . V)
v
G@D
[\ g /)

Limites Temperatura

Guardar as configuragdes?

N&o

Configurar >

& Voltar

Prima os botées 4P para seleccionar [Silil no
ecra de confirmacgao.

Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as
configuragdes e leva-o de volta ao ecra basico.

G@D
G‘D
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B Repor Configuragoes

Método de operagéao

1

Opcgéo Poupanca Energia  1/2

Poupanga Energética

Limites Temperatura

Ligar Sensor (Reduz)

Ligar Sensor (Parar)

Setpoint Reset

& Voltar

Configurar s

Apresenta o ecra das configuragdes das Opgdes
de Poupancga de Energia (consulte a pagina 36)
Prima os botdes VA para seleccionar

a no ecra de definicao
das Opgdes de Poupanca de energia.

Prima o botdo de Menu/Entrada para apresentar
o ecra de definigdo da condigéo de recuo.

2

Repor Configuragdes
Diferencial de Recuperagdo

Frio Quente
-2(¢] +2°C
& Voltar Configurar @

Premir os botdes VWA altera o diferencial de
temperatura de todo o recuo.

Desloque o cursor utilizando os botdes 4P
Prima o botdo de menu/entrada apds seleccionar
o item. Sera apresentado o ecra de confirmagao.

Repor Configuragées
Guardar as configuragoes?

Nao

@ Voltar __ Configurar >

Prima os botoes 4P para seleccionar
no ecra de confirmacgao.

Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as
configuragdes e leva-o de volta ao ecréa basico.

BRC1E52A7
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Manipulagcao de menu

B Sensor de movimento(baixo)

Método de operagéao

Opcgéo Poupanca Energia  1/2
Poupanga Energética
Limites Temperatura
Repor Configuragdes
Ligar Sensor (Parar)
Setpoint Reset

& Voltar Configurar [

Apresenta o ecra das configuragbes das Opgées (7 N
de Poupanga de Energia (consulte a pagina 34) M\ )
v

Prima os botdes VA para

definigdo das Opgdes de Poupanca de energia.

seleccionar [N« NoIM(at:le[Ir4) no ecra de D

Prima o botdo do Menu/Entrada para apresentar ~ C
o ecré de definicdo do Sensor (baixo).

VAR

JLiganis ansci o) B
Ajuste Temp. Arref.: [FC

Ajuste Tempo Arref.:

Limite Temp. Arref.:

Ajuste Temp. Aquec.:

Ajuste tempo Aquec.:

Limite Temp. Aquec.:

Premir os botdes WA configura a operagéo de %@

poupanga de energia quando o sensor detecta an

a auséncia.

Desloque o cursor utilizando os botdes 4P

“&Volar — Gonfigurar %% Prima o botdo de menu/entrada apds seleccionar
o item. Sera apresentado o ecra de confirmagao.
3 Ligar Sensor (Reduz) « Prima os botdes P> para seleccionar i no % \_
Guardar as configuragées? ecré de conﬁrma(;éo.
N3o Ao ?remlr? botalo de mg,nu/el?trada copfgr'm:a as -
configuragdes e leva-o de volta ao ecra basico. 7 O
& Voltar Configurar »
(@A />
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B Sensor de movimento (paragem)

1 Opcgdo Poupanca Energia_1/2 |+ Apresenta o ecra das configuragdes das Opgdes (7 N
o e de Poupanga de Energia (consulte a pagina36) ~ —

Repor Configuragdes

[ S Prima os botdes WA para

v
i a
s Rt seleccionar RGEIRSERRJAEEIEE no ecra de D

TVoiar — Configurar 3 configuragéo das opgdes de Poupanga

de Energia. (@A
Prima o botdo de Menu/Entrada para apresentar

o ecra de configuragdes da Configuragédo do

Sensor (paragem).

? Ligar Sensor (Parar Premir os botdes WA configura a operacdo de %@

e OGRS poupanga de energia quando o sensor detecta M\ )
Activ/Desactiv Temp: 10 Horas A H
a auséncia.
+ Desloque o cursor utilizando os botdes 4P
& Voiar _—— Coniigurar %% Prima o botdo de menu/entrada apds seleccionar

o item. Sera apresentado o ecra de confirmagao.

3 Ligar Sensor (Parar) Prima os botdes P> para seleccionar |5t no (Z@D

Guardar as configuragoes? ecré de Confirma(;éo.
Nio Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as -

configuragdes e leva-o de volta ao ecréa basico. - O
& Voltar Configurar »
(@A 7
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Manipulagcao de menu

B Reposi¢cao automatica do ponto de configuragao

Método de operagéao

1

Opcgéo Poupanca Energia 1/2
Poupanga Energética

Limites Temperatura

Repor Configuragdes

Ligar Sensor (Reduz)

Ligar Sensor (Parar)

& Voltar Configurar [

Apresenta o ecra das configuragdes das Opgdes
de Poupancga de Energia (consulte a pagina36)
Prima os botdes VA para seleccionar

a no ecra de configuragéo das
Opgoes de Poupanca de Energia.

Prima o botdo de Menu/Entrada para apresentar
o ecra das configuragbes da Reposicéao
automatica do ponto de configuracéo.

Setpoint Reset
Max
Definir Temp.: B°C
Definir Tempo: 60 Min
Min
Definir Temp.: 20°C
Definir Tempo: 90 Min
“&Voltar  Configurar 43> |

Prima os botdes VA para definir a temperatura
predefinida e a temporizagdo da reposigéo
automatica do ponto de configuracéo.

Desloque o cursor utilizando os botdes 4P>.
Prima o botdo de menu/entrada apds seleccionar
o item. Sera apresentado o ecra de confirmagéo.

G@D
[an YY)

Setpoint Reset

Guardar as configurages?

Nao

& Voltar Configurar »

Prima os botdes 4P para seleccionar Sliull no
ecra de confirmagao.

Ao premir o botdo de menu/entrada confirma as
configuragdes e leva-o de volta ao ecra basico.
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B Temporizador para desligar

Método de operagéao

1

Opcgéo Poupanca Energia  2/2
Temp. Modo Econémico

Consumo Electricidade

& Voltar Configurar

Apresenta o ecra das configuragdes das Opgdes
de Poupancga de Energia. (Consulte

a pagina 36.)

Prima os botdes VA para seleccionar

%@
o] Temp. Modo Econdmico [aleXeld R[] (R A,

configuracédo das opgdes de poupancga de energia. v

Prima o botdo de Menu/Entrada para apresentar D
@ /7

Temp. Modo Econémico

A cada vez que o botdo de
operagao é accionado, para
automaticamente depois de

minutos.

& Voltar Configurar

o ecra do Temporizador para desligar.

Utilize os botdes VWA para ajustar a hora do inicio C_7G@\D
de operagéo até a unidade parar o o
automaticamente. v
Podem ser feitas selecgdes em incrementos

de 10 minutos, de 30 a 180 minutos. GD
Manter o bot&o premido faz com que o nimero N\ _Z D
mude continuamente.

Seleccione a hora desejada e prima o botdo de

menu/entrada.

O ecra de confirmagéo das configuragdes sera

apresentado.

Temp. Modo Econémico

Guardar as configuragées?

Né&o

& Voltar Configurar

Prima o botdo 4P para seleccionar no ecra C_%
(@

D
de confirmagdo das configuragdes. -
v

Premir o botdo de menu/entrada confirma as
D
(@A /D

configuragdes do Temporizador para desligar
e leva-o de volta ao ecra basico.

BRC1E52A7
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Manipulagcao de menu

B Configuragées do numero do programa

Método de operagéao

1

Horario

Activar/Desactivar

Definir Horério Estagao

Férias
Defigéo de Condigdes

W& Voltar __Configurar

o

» Apresenta o ecra de configuragdo de
programacao. (Consulte a pagina 47).

Prima os botées WA para

seleccionar no ecra de
configuragédo do programa.

O ecra de configuragdo do numero do programa
sera apresentado quando for premido o botéo de
Menu/Entrada.

Horario

Definir Horario Estagao

Horario nimero 1

W Voltar __ Configurar

o

Prima os botdes WA para seleccionar

[} Horario numero 1 Me} Horario niumero 2 [el]
o IgIERCIIINEIE no ecrd de configuragdo

do numero do programa.
O ecra de confirmacgao sera apresentado quando
for premido o botdo de Menu/Entrada.

Horério

Guardar as configuragoes?

Nao

& Voltar Configurar

Prima os botdes 4P para seleccionar [Fli no
ecra de confirmagéao.

Premir o botdo de Menu/Entrada confirma
o padréo diario no programa e leva-o de volta
ao ecra basico.
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Férias

(A programacao horaria sera desactivada para os dias definidos como férias.)

Método de operagéao

Horario

1

Activar/Desactivar
Definir Horario Estagao
Férias

Defigdo de Condigoes

& Voltar Configurar

o

» Apresenta o ecra de configuracédo de
programacgao. (Consulte a pagina 44.)

Prima os botdes WA para seleccionar [FHy
no ecra de configuragéo do programa.

Prima o botdo de menu/entrada para apresentar
o ecra de configuragéo de férias.

G@D
GD
A ASD

Horario

Férias
Selecgao Multipla Disp.

& Voltar

Configurar

Prima os botoes 4P para seleccionar o dia
desejado.
Prima os botdes WA para apresentar "v" para
efectuar as configuragdes de férias.
Premir os botdes WA muda a definicdo entre
definido e libertado.
Multiplos dias podem ser seleccionados como férias.
Nota: Para habilitar a programacéo horaria para
o dia seleccionado como férias, a definigao
de férias deve ser libertada.

G@D
XTI Iro

v

G@D
A@Lo

Horario

Férias
Selecgdo Multipla Disp.

Para completar a defini¢cdo de férias, prima
o botado de menu/entrada.
O ecra de confirmagéo das configuragdes sera

(jC)
AL D

[porfSeg [ Ter [aualauisex[ st
MEREEN apresentado.
" Voltar _ Configurar %%
4 Horério « Prima o botdo 4P para seleccionar no ecra C_% O
(U EB G R0 de confirmacdo das configuragdes. —\N>
SimEE Pre?w o b?taoddefmgnu/elntrada;onfnl';na as ) -
configuragdes de férias e leva-o de voltaao ecra  — O
W Vortar Configurar » basico. O
(@A /D
Horario NOta:

Da(a Agao Max Min

o

& Voltar

Configurar

 Feriados que sdo configurados para aparecer no
ecra de configuragéo do programa.

BRC1E52A7
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Manipulagcao de menu
B Configuragdes do programa

1 Horario » Apresenta o ecra de configuragao de 7 O
Activar/D ti 3 Aqi
o prggramagao; (Consulte a pagma.44.) A\ Y
Ferias ) + Prima os botdes WA para seleccionar
— — ~ v
as [PEjileZleNe[Aelale[[el=1] NO ecrd do programa.
T Volar  Configurar 5 O ecra de configuragbes sera apresentado — -
quando for premido o botdo de Menu/Entrada. (@A /D

NOTA: As configuragdes de programa do nimero

de programa seleccionado podem ser alteradas.
Para modificar o nimero do programa consulte
"Configuragdes do nimero do programa" on page 45.

Horério * Prima os botées WA para seleccionar o dia aser (7 —
Data Agdo Max Min

= configurado. (@ VA

Horario * Introduza a hora do dia seleccionado. C% O
sog B0 0 M M |+ Prima os botGes <4» para deslocar o item —\
- = realgado e prima os botdes WA para introduzir -
I >

: _ a hora de inicio da operacgado desejada. Cada vez
e que premir os botdes WA desloca os nimeros - —
em 1 hora ou 1 minuto. N\

Horario
Data Agdao Max Min
=

Seg

& Voltar Configurar EE

4 Horério i ‘ + Prima os botdes 4P para deslocar o item [y \_
seq ool m realgado e prima os botdes WA para definir — A

as configuragdes de ON/OFF.

. -, C~)N, ou OFI~: mudam em sequéncia quando os G@D
“&Volar  Configurar 435 botdes WA s&o premidos.
v "Agao"-coluna: (@A 7D
ON: A temperatura dos pontos de definigdo pode
LIGLT0 ser configurada.
g ol S OFF: Os pontos de definicao da temperatura de

=== = — recuo podem ser configurados.

— —: Os pontos de definicdo da temperatura e os
pontos de definicdo do recuo da temperatura
ficam desactivados.

Voltar Configurar RS

Manual de operagao BRC1E52A7
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Horario

Data Agdo Max Min
Seg  6:00 ON 24°C 21°C
8:00 OFF pmmC

& Voltar Configurar ke

» Os pontos de definicdo da temperatura de
refrigeragédo e de aquecimento tanto para LIGAR
como DESLIGAR (recuo) sdo configurados.

"Max" - e "Min" - coluna:

"™ Indica que o ponto de configuragéo de
temperatura e o ponto de configuragao da
temperatura de recuo para este periodo
de tempo néo estéo especificadas. Sera
utilizado o ultimo ponto de configuragéo
activo.

—=": Indica que a fungao de recuo se encontra
desactivada durante este periodo de tempo.

Horario
Data Acdo Max Min

Seg  6:00 ON 24°C 21°C
8:00 OFF 29°C 10°C
17:30 ON 24°C 21°C

Bo —
& Voltar Configurar ke
Horério

Data Agdo Max Min

Seg 6:00 ON 24°C 21°C
8:00 OFF 29°C 10°C

17:30  ON  24°C 21°C

22:00 [FF 28°C 17°C

& Voltar Configurar LD

Horario

Data Agao Max Min
Ter 6:00 ON 24°C 21°C

8:00 OFF 29°C 10°C

17:30 ON  24°C 21°C

Pode ser definido um méaximo de C7E\ DO
5 acgdes por dia. anY YA
* Prima o botdo do menu/entrada quando tiver v
concluido as configuragdes para cada dia. 7 O
Sera apresentado o ecra de confirmagao.
(@R VA
Para copiar as configuragdes para o dia anterior,
seleccione o botdo de selecgdo do modo de operagéo
de modo a copiar as configuragdes existentes. o O

Exemplo: O conteudo para segunda-feira é copiado
com o premir do botéo de selecgdo de modo de (@A /D
operagao apos seleccionar terga-feira.

28°C 17°C
= -
T Voltar Configurar R
6 Horério « Prima os botées 4P para seleccionar "Sim" [y O
Guardar as configuragoes? ~ 3 ~
n r nfirm .
Poec'ads(t:? d a(}ao/ trada confi S
Ndo re?.ur o botdo de mer:ju Zn ra Ia con |(;ma a:ts -
configuragdes para cada dia e leva-o de volta
guragoes para cac 7\
TVolar —Corigurar > ao ecra do menu principal.
(@A /D
BRC1E52A7
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Manipulacao de menu

[y}

5

Método de operagao

1

Activar ou desactivar o programa

Horério

Activar/Desactivar

Definir Horério Estagao
Férias
Defigao de Condigoes

@ Voltar __ Configurar

o

» Apresenta o ecra de configuragdo de programa.
(Consulte a pagina 44.)

« Prima os botées VA para
seleccionar no ecra de
configuragéo de programa.
Prima o botdo do menu/entrada para apresentar
0 ecra para activar/desactivar.

Horério

Activar/Desactivar

& Voltar Configurar

o

Prima os botdes WA para seleccionar
ou no ecra de activagao/desactivagao.
Prima o botdo de menu/entrada apds seleccionar
o item. Sera apresentado o ecra de confirmagéo.

NOTA: O nimero de programa seleccionado

é activado. Para modificar o nimero do programa
consulte "Configuragées do nimero do programa"
on page 45.

Horario

Guardar as configuragdes?

N&o

& Voltar Configurar

« Prima os botées 4P para seleccionar §jlifl no
ecra de confirmacgao.
Premir o botdo de menu/entrada confirma
a configuragao de activar/desactivar da
programacao e leva-o de volta ao ecra basico.
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Configuracao Actual

B Manipular as configuragdes actuais

Método de operagao

Menu Principal 2/2
Configuragéo

Configuracéo Actual
Relégio & Calendario
Idioma

& Voltar Configurar

o

Exibe o ecra de menu principal.
(Consulte a pagina 29.)
Prima os botdes VWA para seleccionar

a (Sl Nlle NIl WG TEI no ecra do menu

principal e prima o botao de Menu/Entrada.

Configuragao Actual
% Ventilagao Baixo

Ventilagao Vent.Auto
Horério Invélido
Modo Display Standard

Selecgéo de Display T.ext.
Auto-Limpeza Filtro 00-03

Uma lista com o estado de ajuste actual sera
apresentada.

Prima os botdes 4P para passar ao item seguinte.
Premir o botdo de cancelamento leva-o de volta
ao ecra do menu principal.

C)
& Voltar <
(@A /D
Apresentar itens
% Ventilagéo Modo Display
Ventilagdo Selecgao de Display
Horario Auto-Limpeza Filtro
Inicia Réapido
* A apresentacao de itens pode diferir conforme o modelo.
Apenas sao apresentados os itens que podem ser ajustados.
BRC1E52A7 Manual de operagéo
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Manipulacao de menu

Relégio & Calendario

B Método de apresentacao para o ecra das
configuragoes de Reldégio & Calendario

Método de operagao

1

Menu Principal 2/2

Configuragao
Configuragao Actual

Relégio & Calendario

Idioma

& Voltar

o

Configurar

Exibe o ecra de menu principal. (Consulte
a pagina 29.)
Prima os botdes WA para seleccionar

RCT el oW YOI GENTO} NO ecrd do menu principal.

Prima o botdo de Menu/Entrada para apresentar
o ecra das configuragbes de Reldgio &
Calendarrio.

G@D
QA@Io

v

GD
A D

HData e hora

Método de operagao

1

Reldgio & Calendario
Data & Hora
Reldgio 12H/24H

@ Voltar Configurar =

Apresente o ecra das configuragdes de Reldgio &
Calendario. (Consulte a pagina 57.)

Prima os botdes VA para seleccionar

a no ecra de configuragdes

do reldgio & calendario.

Prima o botdo de menu/entrada para apresentar
o ecra de configuragédo da Data & Hora.

G@D
[anY ) V)

v

(jC)
AL D

Data & Hora

Seleccione "Ano" com os botdes 4P

G@D
o\

o Altere 0 ano com os botdes VA,
Quina Manter o botdo premido faz com que o nimero -
12:00 mude continuamente
’ 7 N
& Voltar __ Configurar %%
(@A VAR
3 Data & Hora « Seleccione "Més" com os botdes 4P>. (e O
ﬁ,._“;s m Altere 0 més com os botoes VA. —\ -
Quina Manter o botdo premido faz com que o nimero -
12:00 mude continuamente.
" Voltar __ Configurar @b
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Data & Hora

Ano 2011
Més 10

« Seleccione "Dia" com os botdes 4P
Altere o dia com os botées VA.

g‘jma Manter o botdo premido faz com que o nimero -
: mude continuamente.
: . (e N
" Votar —Coniigurar <% Os dias da semana mudam automaticamente.
(@R VA
Data & Hora - Seleccione "Hora" com os botoes 4P>. CAK A
Ve 20" Altere a hora com os botées VA, —\N>
o Manter o botdo premido faz com que o nimero -
EF:00 mude continuamente. 7 O
(@R VA
Data & Hora « Seleccione "Minuto" com os botdes 4P, (e D)
Ve 20" Altere o minuto com os botoes VA, — N>
o Manter o botdo premido faz com que o nimero -
12781 mude continuamente. 7 SO
“&veer ——comgar < |« Prima o botdo de menu/entrada. @
Sera apresentado o ecra de confirmacgéo. (@A /AR
v
—— Cuidado 7 SO
M Horario de Verao (@A />
Precaucao: O seguinte periodo adoptou
o horario de Verao.
[Inicio] Ultimo domingo,
Margo 2:00
[Fim]  Ultimo domingo,
Outubro 3:00
Consulte o seu representante
Daikin para mudar
a configuragao.
Data & Hora « Prima o botao P> para seleccionar [ no ecra 4~
Guardar as configuragdes? de confi rmagéo
i o ) (@A 7D
Nio Prlrr:? 9 botaoltde menu/fzr;t'ra.da para confirmar -
) o reldgio e voltar ao ecra basico. 7 O
& Voltar Configurar »
*Quando ajustar o programa, a apresentagédo ira C_\ VD)
regressar ao ecra de configuragdes.
BRC1E52A7 Manual de operacéo
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Reposicao do sinal de filtro

Método de operagao

1

Def. T.

Max 28.c

» Quando chegar a hora de limpar o filtro ou o elemento, uma das
seguintes mensagens aparecera na parte de baixo do ecra

bésico.

"Limpar Filtro"

"Limpar Filtro & Elemento”
"Limpar Filtro & Elemento”

Lave, limpe ou substitua o filtro ou o elemento.
Para detalhes, consulte o0 manual de operagao
da unidade interior.

Reposicione o sinal do filtro quando o filtro ou
o elemento for lavado, limpo ou substituido.
Prima o botdo de menu/entrada.

O ecra do menu principal sera apresentado.

Menu Principal 1/2

Inicia Réapido

Opcgéo Poupanga Energia
Horario

Ventilagao

Informagao Manutengéo

=

& Voltar Configurar [

Def. T.

= Max 28.c

Prima os botdes VA para seleccionar

Apagar Indicador de Filtro [aleR:Ier-ReleRqgl=Tall}

principal e prima o botdo Menu/Entrada.

A mensagem apresentada a 7 de Setembro ira
desaparecer do ecra basico quando o sinal do
filtro for reposto.
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/\ Cuidado

» Nao lave o controlo remoto. + Certifique-se de parar a operacao
Fazé-lo podera causar do aparelho de ar condicionado
fuga eléctrica e resultar em e desligar o disjuntor de
choques eléctricos ou incéndio. " alimentagao aquando da 0
B manutengao.

Caso contrario, isto podera
provocar choque
eléctrico ou ferimentos.

Manutengao da unidade e do LCD

» Limpe o LCD e outras partes superficiais do controlo remoto com um pano seco quando
ficarem sujos.

» Se a sujidade na superficie ndo puder ser removida, enxague o pano em detergente neutro
diluido em agua, torca o pano bem, e limpe a superficie. Limpe entéo a superficie com um
pano seco.

Nota
» Nao use qualquer solvente de tinta, solvente organico ou acido forte.

A Aviso

» Nao use produtos inflamaveis tais como insecticidas, atomizadores de cabelo,
etc. junto do aparelho de ar condicionado.
Nao limpe o produto com solventes organicos tais como benzina ou solvente
de tinta.
A utilizagdo de solventes organicos pode provocar fendas no produto, choques
eléctricos ou incéndio.
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Informacoes uteis

Apresentacao de codigo de erro

H Contacte o representante Daikin nos seguintes casos

A Aviso

* Quando o aparelho de ar condicionado estda com uma operagao defeituosa

Método de operagao

1

(a emitir odor a queimado, por exemplo), pare o aparelho de ar condicionado
e desligue a alimentacao.

A operagao continua sob tais circunstancias pode resultar em falha, choque eléctrico ou
incéndio. Contacte o representante Daikin.

Frio Iper,
eS| Max28.

<ZErro:Pressione Tecla Menu _>

Luz de
operagao

Caso ocorra um erro, um dos seguintes itens ira piscar
no ecra basico.

"Erro: Pressione Tecla Menu."
*Aindicagdo de operagao piscara.

"Aviso: Pressione Tecla Menu."
*O indicador de operagao nao piscara.

Prima o botao de menu/entrada.

Cadigo de Erro:A1

Contacto Info
0123-4567-8900

——1/000
——1000

Unidade interior
Unidade exterior

& Voltar

O cadigo de erro pisca e o enderego de contacto
e 0 nome do modelo serdo apresentados.
Notifique o representante Daikin acerca do cédigo
de erro e nome do modelo.
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Servico pés-venda
A Aviso

* Nao desmonte, modifique ou * Nao mude de lugar nem instale
repare a unidade. o controlo remoto por si.
Isto pode resultar em choque ® A instalagdo inadequada pode resultar ®
eléctrico ou incéndio. em choques eléctricos ou incéndio.
Consulte o representante Daikin. Consulte o representante Daikin.

Hinstrua o reparador sobre os seguintes itens

* Nome do modelo

» Data de instalagédo

» Condigdes de falha: com a maior precisdo possivel.
» Enderego, nome e numero de telefone

B Relocacgao

A relocagéo do controlo remoto requer tecnologia especial. Consulte o representante Daikin.
As despesas reais requeridas para a relocagéo do controlo remoto serédo cobradas.

B Reparagoes apos o periodo de garantia
Consulte o representante Daikin.

Servigos de pagamento justo podem ser possiveis a pedido do cliente.
(O periodo de garantia € 1 ano a partir da data de instalagao.)

HInformagodes sobre servigos pos-venda

Contacte o representante Daikin.
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