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1 Bu dokiiman hakkinda

Bu UrlinG satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Litfen:

= Mumkin olan en iyi performansi elde etmek icin, kullanici
arayuzunu ¢aligstirmadan 6nce dokimanlari dikkatlice okuyun.

= Montdrden sistemi yapilandirmak igin kullandigi ayarlar hakkinda
sizi  bilgilendirmesini  isteyin. Montér ayarlari  tablosunu
doldurdugunu kontrol edin. Doldurmadiysa, doldurmasini isteyin.

= DokUmanlari daha sonra bagvurmak lzere saklayin.

Hedef okuyucu
Son kullanicilar
Dokiiman seti

Bu dokiiman bir dokiiman setinin bir pargasidir. Tam set su
dokUmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:

= Sistemi galistirmadan 6nce mutlaka okumaniz gereken glvenlik
talimatlari

= Formati: Basih (dis tnite kutusundan ¢ikar)
= Kullanim kilavuzu:

= Temel kullanim igin hizli basvuru kilavuzu

= Formati: Basih (dis tnite kutusundan ¢ikar)
= Kullanici bagvuru kilavuzu:

= Temel ve gelismis kullanim icin ayrintih adim adim talimatlar ve
arkaplan bilgileri

= Formati: Dijital dosyalar su adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bolgesel Daikin web
sitesinden veya montdriiniizden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmigtir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kugukbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

Kullanilabilecek ekranlar

Sistem planiniza ve montor tarafindan yapilan konfigirasyona bagh
olarak, bu dokimanda gosterilen ekranlarin tamami kullanici
araylizinde mevcut olmayabilir.

Dizin rakamlan

D (

oK 1" 4% 1 |

Dizin rakamlari, kullanici araytzinin menu yapisi igerisinde nerede
bulundugunuzu tespit etmenize yardimci olur. Bu dokimanda dizin
rakamlari da belirtilir.

Ornek: Su secimi yapin [7.4.1.1]: > Kullanici ayarlari > On ayar
degerleri > Oda sicakhgi > Konfor (1sitma)

2 Sistem hakkinda

Sistem planiniza bagl olarak, sistem:
= Bir alani isitabilir

= Bir alani sogutabilir (bir isitma/sogutma 1s1 pompasi modeli monte
edilmisse)

= Kullanim sicak suyu Uretebilir (biz DHW boyleri monte edilmisse)

Kullanim kilavuzu
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3 Calistirma

Simgelerle Aciklama

islem Konum

@ = Oda sicakli§i ana sayfasinda: Istenen oda sicaklig
= secilen programa gore.

= DHW boyleri sicakligi ana sayfasinda: DHW boyleri
modu = Programl mod.

@) DHW boyleri modu = Yeniden isitma modu.

0O anda hangi alan galistirmasi modunun
kullanildiginin kontrol edilmesi.

Ana sayfalar:
= Oda sicakhgi

= Cikis suyu sicakhgi
(ana + ilave)

Alan ¢alistirmasi modunu ayarlayin. Menu yapisi

DHW boyleri modu = Programli + yeniden isitma
modu.

Otomatik gegisin miimkiin oldugu
durumlarin sinirlandiriimasi.

ol Kullanim sicak suyu uretimi.

Mevcut sicaklik.

istenen sicaklik.

Bir sonraki programli iglemde, istenen sicaklik artar.

Bir sonraki programli islemde, istenen sicaklik
ARTMAZ.

Bir sonraki programli islemde, istenen sicaklik azalir.

On ayar degeri (Konfor veya Eko) veya programli
deger gegici olarak devre disi birakilr.

DHW boyleri yardimci modu etkindir veya
etkinlestiriimeye hazirdir.

Sessiz modu etkindir.

Tatil modu etkindir veya etkinlestiriimeye hazirdir.

Dugme kilidi modu ve/veya islev kilidi modu etkindir.

Bir harici 1s1 kaynagi ekindir. Ornek: Fosil yakitli
kazan.

Dezenfeksiyon modu etkindir.

Bir ariza meydana gelmistir. Arizayla ilgili daha fazla
bilgi goruntilemek igin digmesine basin.

Havaya dayali mod etkindir.

Kullanici izin diizeyi = Montor.

Defrost/yag donusi modu etkindir.

Sicak baglatma modu etkindir.

Acil calistirma etkin.

3.3 Alan i1sitma/sogutma kontrolu

3.31 Alan calistirmasi modunun ayarlanmasi

Alan galigtirmasi modlari hakkinda

Isi pompasi modelinize bagl olarak, sisteme hangi alan calistirmasi
modunu kullanacagini girmeniz gerekir: isitma veya sogutma.

Alan calistirmasi modunu ayarlamak igin
1 Su secimi yapin; [4]: > Calistirma modu.

2 Asagidaki segeneklerden birini segin ve  digmesine basin:

Su segimi Alan calistirmasi modu...
yaparsaniz...
Isitma Her zaman i1sitma modunda kalir.
Sogutma Her zaman sogutma modunda kalir.
Otomatik Yazilim tarafindan dis ortam

sicakligina (ve ayrica montor
ayarlarina bagh olarak i¢ ortam
sicakligina) gore ve aylik kisitlamalar
dikkate alinarak otomatik olarak
degistirilir.

Not: Otomatik gegis yalnizca belirli
kosullarda mimkundur.

Otomatik gecisli calistirma modunu sinirlandirmak igin

On sart: zin kullanici  olarak

degistirmissinizdir.

dizeyini  Gelismis  son

On sart: Alan calisma modu, otomatik konuma getirilmistir.

1 Su secimi yapin; [7.5]: > Kullanici ayarlari > izin verilen
galisma modu.
Bir ay secin ve digmesine basin.

Yalniz i1sitma, Yalniz sogutma veya Isitma/Sogutma segimini
yapin ve digmesine basin.

3.3.2 Oda termostati kontrolii - Oda sicakligi
ana sayfasinin kullanimi

Tipik oda sicakligi ana sayfalari

Kullanici profiline bagl olarak, kullanici araytizi temel veya ayrintih
bir ana sayfa Uretebilir. Kullanici profilini ayarlamak igin, kullanici
basvuru kilavuzundaki Kullanici profilinin yapilandiriimasi ve ana
sayfalar bolimlerine bakin.

Kullanici profili = Temel Kullanici profili = Ayrintili

Bir... modeli Durum...
I1S| pompasi monte

edilmisse

Isitma/sogutma Sistem bir alani i1sitabilir ve sogutabilir.
Sisteme hangi alan ¢alistirmasi modunu

kullanacagini girmeniz gerekir.

Yalnizca isitma Sistem bir alani isitabilir, ancak
SOGUTAMAZ. Sisteme hangi alan
calistirmasi modunu kullanacagini

girmeniz GEREKMEZ.

Sisteme hangi alan calistirmasi modunu kullanacagini girmek igin,
su adimlari takip edin:

Gergek ve istenen oda sicakligini goériintiilemek
icin

1 Oda sicakligi ana sayfasina gidin (Oda).

Sonug: Mevcut sicakligi gorebilirsiniz.

2 digmesine basin.

Sonug: istenen sicakligi gérebilirsiniz.

Kullanim kilavuzu
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