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1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Ger venligst falgende:

= Lees dokumentationen grundigt, for du bruger
brugergraensefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
3 = Fa installateren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til
3 at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne
4 med installatgrindstillinger. Hvis det IKKE er tilfeeldet, sa bed
4 denne om at gare det.

4 = Behold dokumentationen til fremtidig brug.

5 Malgruppe

5 Slutbrugere
Z Sat med dokumentation
Dette dokument er en del af et seet med dokumentation. Det
7 komplette szet bestar af:
7 = Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
9
10 = Sikkerhedsinstruktioner, som du skal laese fgr installation
10 = Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
11 = Betjeningsvejledning:
12 = Lynguide til grundleeggende brug
12 = Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
12 . .
12 = Brugervejledning:
12 = Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
12 grundlaeggende og avanceret brug
12 = Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
13 sggefunktionen Q til at finde din model.
13
13 = Installationsvejledning — udendgrsenhed:
13 = Installationsvejledning
14 = Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)
14
14 = Installationsvejledning — indendgrsenhed:
14 = Installationsvejledning
12 = Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
16 = Installatgrvejledning:
16 = Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
1; = Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
18 sggefunktionen Q til at finde din model.
19 = Tilleegsbog om tilbehor:
= Yderligere oplysninger om installation af tilbehgr
19 = Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden) + Digitale filer pa
19 hjemmesiden https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q il
19 at finde din model.
19 Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan
20 veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted eller hos din monter.
20 Den originale dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre sprog
20 er overseettelser.
20
21 ONECTA app
; ™\ Huvis installatgren szetter den op, kan du bruge
21 DAIKIN appen ONECTA til at styre og overvage status
21 for dit system. Yderligere oplysninger kan

findes pa:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

21 < )

11.1 Konfigurationsguide.............ccceiiiiiiiiiiei e 21
11.2  Menuen indstilliNger ..o 21
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2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Brgdkrummer

Bregdkrummer (eksempel: [4.3]) hjeelper med at finde, hvor du

befinder dig i brugergreensefladens menustruktur.

1 |For at aktivere brgdkrummerne: Tryk ?
hjaelpeknappen pa startskeermen eller
hovedmenuen. Brgdkrummerne vises i det gverste
venstre hjgrne af skeermen.

2 |For at deaktivere brgdkrummerne: Tryk igen pa ?
hjeelpeknappen.

Dette dokument naevner ogsa disse bredkrummer. Eksempel:

anvendelse af udstyret, og hvis de
forstar de farer, der er forbundet
hermed.

Barn ma IKKE lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse ma IKKE
foretages af barn, der ikke er under
opsyn.

1 |Ga til [4.3]: Rumopvarmning/-k¢ling > QO

Driftsomrade.

Dette betyder:

1 |Begynd pa startskaermen, drej den venstre [ {OXXN@)

drejeknap og veelg Rumopvarmning/-keling.
@

gii Rumopvarmning/-keling

/\ ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stgd eller
brand:

= Skyl IKKE enheden.

= Betjen IKKE enheden med vade
haender.

= Placér IKKE genstande indeholdende
vand pa enheden.

2 |Tryk pa den venstre drejeknap for at veelge Qse-O

undermenuen.

3 |Drej den venstre drejeknap og veelg Driftsomrade. | {©---O

j;j’g Driftsomrade

/\ FORSIGTIG

= Placér IKKE genstande eller udstyr
oven pa enheden.

» Kravl IKKE op pa enheden og undlad
at sidde eller sta oven pa den.

4 |Tryk pa den venstre drejeknap for at vaelge Qso°O
undermenuen.
2 Sikkerhedsanvisninger for
brugeren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

21 Generelt

/\ ADVARSEL

Kontakt installateren, hvis du har
spgrgsmal vedrgrende drift af
enheden.

/N\ ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af
personer, herunder bgrn fra 8 ar, med
nedsat fysisk formaen, med
sansehandicap eller med mentale
handicap, eller af personer med
manglende erfaring og viden, hvis de
er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker

= Enhederne er meerket med fglgende symbol:

2

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsag IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL
foretages af en autoriseret installater og SKAL ske i henhold til
relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installater eller de lokale myndigheder, hvis du gnsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)54

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk mzerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske maerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.
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3 Om systemet

2.2

Instruktioner vedrgrende sikker
betjening

/A ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT

MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er svagt
anteendeligt.

ADVARSEL

Apparatet skal opbevares sa der
undgas mekaniske skader og i et
velventileret lokale uden
antaendelseskilder i drift (for eksempel:
aben ild, et teendt gasapparat eller en
karende elektrisk varmer).

ADVARSEL

» Man ma IKKE gennembore eller
braende dele, der har veeret i kontakt
med kolemidlet.

* Brug IKKE andre
renggringsmaterialer eller -midler for
at gare afrimningen hurtigere en
dem, der anbefales af producenten.

» Veer opmeerksom pa, at kelemidlet i
systemet er lugtfrit.

du kontrollere, om der vises £\ eller /N
pa startskeermen pa
brugergraensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du
foretage udluftning med det samme.

= Hvis det er tilfeeldet, skal du
kontrollere, at rummet, hvor du vil
foretage udluftning er tilstreekkeligt
ventileret. Arsag: Kalemiddel kan
sive ind i vandkredsen og derefter ind
i rummet, hvor du foretager udluftning
fra varme-emittere eller samlere.

3

Om systemet

Afhaengigt af systemlayoutet kan det:

= Opvarme et rum

= Nedkgale et rum

= Lave varmt vand til boligen (hvis en DHW-tank er installeret)

INFORMATION

Kgaling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

INFORMATION

Hvis der er installeret gulvwvarme i hovedzonen, kan
hovedzonen kun levere opfriskning i
Egentlig keling er saledes IKKE tilladt.

kelingstilstand.

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt
anteendeligt, men laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis
kglemidlet lzekker inde i rummet og
kommer i kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand eller dannelse af
skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med
braeendbare stoffer, luft ud i rummet
og kontakt den forhandler, hvor du
kabte enheden.

» Tag IKKE enheden i brug igen, far en
installater er faerdig med at reparere
den del, hvor kglemidlet lsekker.

3.1

Komponenter i et typisk
systemlayout

Cc B

>

b| &d

[o!

B

o

ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med
udluftning. Far du foretager udluftning
fra varme-emittere eller samlere, skal

cooooTo OD>

Q

Hovedzone. Eksempel: Dagligstue.

Ekstra zone. Eksempel: Soveveerelse.

Teknikrum. Eksempel: Garage.

Udendgrsenhedens varmepumpe

Indendgrsenhedens varmepumpe

Varmtvandstank til boligen (VBB)

Brugergraenseflade for indendgrsenheden

Dedikeret komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som
rumtermostat)

Gulvvarme

Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer

INFORMATION

Indendgrsenheden og varmtvandstanken til bolig (hvis
installeret) kan adskilles eller integreres afheengigt af
indendgrsenhedens type.

Betjeningsvejledning
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4 Hurtig vejledning

4 Hurtig vejledning

4.1 Niveau for brugeradgang

Den mangde information, du kan leese og redigere i
menustrukturen, afhaenger af dit niveau for brugeradgang:

= Bruger: Standardtilstand

= Avanceret bruger: Du kan aflaese og redigere mere information

AEndring af niveau for brugeradgang

1 |Gatil [B]: Brugerprofil. Q:-O

B

8 Brugerprofil

2 |Indtast den relevante pinkode for niveau for —

brugeradgang.

= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. O QL
= Flyt markeren fra venstre til hgjre. [{OXXN @)
= Bekreeft pinkoden, og fortsaet. Qz-O

Pinkode til bruger
Pinkoden til Bruger er 0000.

0000

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter
synlige for brugeren.

Avanceret bruger

1234

4.2 Rumopvarmning/-kgling

Sadan slas rumopvarmnings-/kelingsdrift TIL eller FRA

BEMARK

Rumfrostsikring. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling
([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-kg¢ling), kan
rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For
styring af afgangsvandtemperatur og ekstern
rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

BEMARK

Forhindring af, at vandreret fryser til. Selv om du slar
rumopvarmning/-kgling ([C.2]: Drift > Rumopvarmning/-
ke¢ling), vil forhindring af, at vandreret fryser til, forblive
aktivt, hvis det er aktiveret.

1 |Gatil [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-keling. QO
Cc.2 Drift
Rumopvarmning/-keling Til
Tank Fra
2 |Indstil drift til Til eller Fra. O---0Ol
AEndring af den gnskede rumtemperatur
Under  styring af  rumtemperatur  kan du anvende

kontrolpunktskaermen til rumtemperatur til at afleese og justere den
gnskede rumtemperatur.

1 |Ga til [1]: Rum. QO
1
@Rum

2 |Juster gnsket rumtemperatur. O---03

a Aktuel rumtemperatur

b @nsket rumtemperatur

Andring af den gnskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskaermen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at
afleese og justere den gnskede udgangsvandtemperatur.

1 |Ga til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. Q-0

2

@Hovedzone

II[]- Ekstra zone

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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4 Hurtig vejledning

2 |Juster gnsket udgangsvandtemperatur. O---0 Mulige handlinger pa denne skarm
a b ©---0 Veelg heeldning eller forskydning.
2 i O---O Forag eller seenk hzeldningen/forskydning.
— s O-=*@. |Nar heeldning er valgt: Indstil haeldningen, og ga til
@ forskydning.
3 5°C U _ Nar forskydning er valgt: Indstil forskydning.
Hovedzone QO Bekreeft @endringerne, og vend tilbage til
undermenuen.
? b 2-punkters kurve
3
B8
— [+
il Y2
45<T7. BN
Ekstra zone A
X X2 0
a Aktuel udgangsvandtemperatur
X1, X2 Udendgrstemperatur
b @nsket udgangsvandtemperatur Y1,Y2 @nsket udgangsvandtemperatur
Sadan andrer du den vejrafhangige kurve for rumopvarmning/- Mulige handlinger p& denne skaerm
kelingszonerne ©---O Gennemga temperaturerne.
1 Gatil den relevante zone: O---O1 Du skal aendre temperaturen.
Zone Ga til ... O--@. |Veelg den neeste temperatur.
Hovedzone — opvarmning [2.5] Hovedzone > Opvarmning Qze-O Bekreeft indstillinger og fortsaet.
VA-kurve . | .
ere oplysninger
Hovedzone — kaling [2.6] Hovedzone > Kgling VA- Pl 9
Kurve Du kan ogsé finde flere oplysninger under:
Ekstra zone — opvarmning [3.5] Ekstra zone > = "5.4 Sadan slas drift TIL eller FRA" [» 12]
Opvarmning VA-kurve = "5.6 Styring af rumopvarmning/keling” [ 13]
Ekstra zone — koling @63(“(5'“‘3 zone > Kgling « "5.8 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [ 15]
-kurve

= "5.9 Vejrathaengig kurve" [» 16]
2 Foretag sendring af den vejrafhangige kurve. - Brugervejledning

Der findes 2 typer VA-kurver: kurve af typen haldning-

forskydning (standard) og 2-punkters kurve. Hvis det er

ngdvendigt, kan du endre typen i [2.E] Hovedzone > VA- 4.3 Varmt vand til b°|lgen
ryupr‘evnetype. Den made, kurven justeres pa, afhanger af Sadan slas tankopvarmning drift TIL eller FRA
BEMARK
Kurve af typen haldning-forskydning @

. . . . . . Desinfektionstilstand. Selvom du slar opvarmning drift for
Hzeldning. Nar haeldningen Forskydning. Nar forskydningen tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand
andres, er den nye foretrukne  aendres, er den nye foretrukne . . . . . )

. . stadig aktiv. Hvis du slar den FRA, mens desinfektion
temperatur ved X1 utilsvarende temperatur ved X1 tilsvarende . .
. . kerer, opstar der dog en AH-fejl.
hgjere end den foretrukne hgjere som den foretrukne
temperatur ved X2. temperatur pa X2. 1 |Gatil [C.3]: Drift > Tank. Q:°O
C.3 Drift
Rumopvarmning/-keling Til
Tank Fra
2 |Indstil drift til Til eller Fra. O---01
X1, X2 Udendgrstemperatur
Y1~Y4  @nsket udgangsvandtemperatur Sadan andrer du tanktemperaturens kontrolpunkt
a VA-kurve fgr andringer .
b VA-kurve efter aendringer | tilstanden Kun genopv. kan du bruge kontrolpunktskaermen for
¢ Heeldning tanktemperatur til at afleese og justere temperatur pa varmt vand til
d Forskydning boligen.
Betjeningsvejledning DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
6 Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Drift

1 |Ga til [5]: Tank. QO
5
EJE‘sTank
2 |Juster temperatur pa varmt vand til boligen. O:--O3
a b

SOW

Tank

a Aktuel temperatur pa varmt vand til boligen

b @nsket temperatur pa varmt vand til boligen

| andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskaermen, men ikke
endre den. | stedet kan du @aendre indstillingerne for
Komfortkontrolpunkt [5.2], @ko-kontrolpunkt [5.3] og
Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4].

INFORMATION

| situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-
forbrug, kan et tanktemperatur-kontrolpunkt pa <45°C
resultere i DHW-temperaturer, der er Kkoldere end
forventet, nar man bruger tilstanden Kun genopv.. |
sadanne situationer anbefales det at skifte til en af de
felgende tilstande:

= Kun tidsplan

= Tidsplan + genopvarmning

Flere oplysninger

Du kan ogsa finde flere oplysninger under:

= "5.4 Sadan slas drift TIL eller FRA" [» 12]

= "5.7 Styring af varmt vand til boligen" [» 14]
= "5.8 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 15]
= Brugervejledning

5 Drift

INFORMATION

Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

5.1 Brugergranseflade: Oversigt
Brugergraensefladen har falgende komponenter:
A
5
-0

C
'
e

a Statusindikator
b LCD-skaerm
c Dreje- og trykknapper

a Statusindikator
b LCD-skeerm
c Dreje- og trykknapper

Statusindikator

Statusindikatorens LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens
driftstilstand.

LED Tilstand
Blinker blat Standby
Kontinuerlig bla |Betjening

Beskrivelse
Enheden er ikke i drift.
Enheden er i drift.

Blinker rgd Funktionsfejl Der opstod en funktionsfejl.
Se "8.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" [» 19] for yderligere
oplysninger.

LCD-skaerm

LCD-skeermen har en dvaletilstand. Brugergraensefladens skaerm
bliver mark efter 15 min. uden betjening af brugergraensefladen.
Skeermen vagner fra dvaletilstanden, nar en af knapperne trykkes
eller drejes.

Dreje- og trykknapper
Anvend dreje- og trykknapper:

= Til at navigere gennem skzermbilleder, menuer og indstillinger pa
LCD-skeermen

= Til at indstille veerdier

“a A ?
a b c d e
Emne Beskrivelse
a |Venstre LCD-skeermen viser en bue pa venstre side, nar
drejeknap |du kan anvende den venstre drejeknap.
= {Qs°O: Drej og tryk derefter pa den venstre
drejeknap. Naviger gennem menustrukturen.
= 1©---O: Drej den venstre drejeknap. Veelg et
menupunkt.
= Qu°O: Tryk pa den venstre drejeknap. Bekreeft
dit valg og veelg en undermenu.
b |Tilbage- € Tryk for at ga 1 skridt tilbage i menustrukturen.
knap
c |Startskeerm | Tryk for at komme tilbage til startskeermen.
-knap
d |Hjeelp-knap |?: Tryk for at vise hjeelpetekst relateret til den
aktuelle side (hvis tilgeengelig).

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Drift

Emne Beskrivelse
e |Hajre LCD-skaermen viser en bue pa hgjre side, nar du
drejeknap |kan anvende den hgjre drejeknap.

= O---@l: Drej og tryk derefter pa den hagjre
drejeknap. Du kan @aendre veerdier eller
indstillinger vist pa hgjre side af skeermen.

= O--+Ol: Drej den hgjre drejeknap. Naviger
gennem de mulige veerdier og indstillinger.

= O-Q. Tryk pa den hgjre drejeknap. Bekraeft
dit valg og veelg det naeste menupunkt.

Betjeningsvejledning
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5 Drift

5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

[1] Rum

A

Tidsplan

Opvarmningsplan
Kglingsplan

Antifrost
Kontrolpunktsomrade
Rumsensorafvigelse
Komfortkontrolpunkt for rum

3

[1.4] Antifrost

Aktivering
Kontrolpunkt for rum

[2] Hovedzone

DA

—{ [1.5] Kontrolpunktsomrade

Tidsplan
Opvarmningsplan
Kglingsplan
Kontrolpunktstilstand
Opvarmning VA-kurve
Kaling VA-kurve
VA-kurvetype

3

B}

Opvarmning minimum
Opvarmning maksimum
Kgling minimum

Kgling maksimum

33

—{ [1.9] Komfortkontrolpunkt for rum

Komfortkontrolpunkt for varme

[3] Ekstra zone

1A

(*)  Komfortkontrolpunkt for keling

Tidsplan
Opvarmningsplan
Kglingsplan
Kontrolpunktstilstand
Opvarmning VA-kurve
Kgling VA-kurve
VA-kurvetype

B}

3

r [7.2] Tid/dato

Timer
Minutter
Ar

Maned
Dag

[4] Rumopvarmning/-keling

Sommertid
Format

Driftstilstand
(*) Tidsplan for driftstilstand

[—| [7.3] Ferie

@ko-kontrolpunkt

Kontrolpunkt for genopvarmning
Tidsplan

VA-kurve

VA-kurvetype

Aktivering
[5] Tank ‘)ﬂ( Fra
Effektfuld drift il
Komfortkontrolpunkt

—| [7.4] Stejsvag

(**)  Aktivering
Tidsplan
(**) Niveau

[7] Brugerindstillinger

—| [7.5] El-pris

Sprog
Tid/dato
Ferie
Stgjsvag
El-pris
Gaspris

Hgj
Medium
Lav
Tidsplan

L]

[8] Information

Energidata =
Fejlhistorik [8.1] Energidata
Forhandlerinformation Stremindgang
Sensorer Produceret varme
Aktuatorer
Driftstilstande
Om
'IE"I:isflt:Ewrlnnisstatus (*)[D] Tradlgs gateway
Tilstand
| [B]Brugerprofil | Genstart
WPS
(e Fjern fra sky
Rumopvarmning/-kgling Forbindelse til hiemmenetveerk
Tank Forbindelse til skyen

)A(|  Kontrolpunktskaerm

(*) Kun relevant for modeller, hvor kgling er mulig
(**)  Kun tilgeengelig for installatgren
(***) Geelder kun, nar WLAN er installeret

INFORMATION

Afheengigt af de valgte installaterindstillinger og
enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Betjeningsvejledning

Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08

9



5 Drift

5.3 Mulige skarmbilleder: Oversigt

De mest almindelige skaermbilleder er falgende:

¢ @::O OR (@--0O

QO

c3 c4

Startskeerm

Hovedmenu

c Skaermbilleder pa lavt niveau:

c1: Skaerm til kontrolpunkt

c2: Detaljeret skeerm med veerdier
¢3: Skaerm med vejrafthaengig kurve
c4: Skaerm med tidsplan

T o

5.31 Startskarm

Tryk pa M-knappen for at ga tilbage til startskeermen. Du ser en
oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og
kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes il
konfiguration, er synlige pa startskaermen.

26Feb2019 |
22:19

|
i4 h1 h2

Emne

‘ Beskrivelse

Desinfektion/Effektfuld

Desinfektionstilstand aktiv
Ly |Effektfuld driftstilstand aktiv
Noddrift

o

Varmepumpefejl og systemet er i N¢ddrift-drift,
eller varmepumpen er tvunget frakoblet.

Nuveaerende dato og klokkeslaet

Smart energi

e1\\é

Smart energi er tilgaengelig via solvarmepaneler
eller smart grid.

e2| A

Smart energi bruges i gjeblikket til rumopvarmning.

e3| A

Smart energi bruges i gjeblikket til varmt vand til
boligen.

Rumdriftstilstand

Kgling

Opvarmning

Udendegrs/stajsvag drift

g1| (6)

Malt udendgrstemperatur®

92 (®

Stejsvag drift er aktiv

93| B

Udendgrsenhed

Indendgrsenhed/varmtvandstank til boligen

h1

Gulvstaende indendgrsenhed med integreret tank

Veegmonteret indendersenhed

Veegmonteret indendersenhed med separat tank

D

bar

h2

Vandtryk

Hovedzone

i1 |Installe

ret rumtermostattype:

Enhedens drift bestemmes ud fra
udendgrstemperaturen for den dedikerede
komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som
rumtermostat).

Enhedsdriften bestemmes af den eksterne
rumtermostat (ledningsbaseret eller tradlgs).

Ingen rumtermostat installeret eller indstillet.
Enhedens drift bestemmes ud fra
afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske
rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i
rummet.

Mulige handlinger pa denne skaerm

i2 |Installe

ret varme emitter-type:

Gulvvarme

Ventilationskonvektor

Radiator

i3] 21

Malt rumtemperatur®

i4 | (35

Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur®

Ferietilstand

©:--O Gennemga hovedmenuens liste.
Qse-O Ga til skeermen med hovedmenuen.
? Aktivér/deaktivér brgdkrummer.
Emne ‘ Beskrivelse

a |Varmt vand til boligen

‘

Ferietilstand er aktiv

Varmt vand til boligen

a1£

a2 @ Malt tanktemperatur®

Betjeningsvejledning
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5 Drift

Emne ‘ Beskrivelse

Undermenu Beskrivelse

k |Ekstra zone

k1 |Installeret rumtermostattype:

Enhedsdriften bestemmes af den eksterne
rumtermostat (ledningsbaseret eller tradlgs).

— |Ingen rumtermostat installeret eller indstillet.
Enhedens drift bestemmes ud fra
afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske
rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i
rummet.

k2 |Installeret varme emitter-type:

DDDDD Gulvvarme

Ventilationskonvektor

i Radiator
k3 Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur®

| |Funktionsfejl
[\ |Der opstod en funktionsfejl.
& Se "8.1 Sadan viser du hjaelpeteksten i tilfeelde af

en funktionsfejl" [» 19] for yderligere oplysninger.

@ Hyis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er
aktiv, er cirklen nedtonet.

5.3.2 Hovedmenu

Fra startskeermen skal du trykke pa (@sz:-O) eller dreje (10---O)
den venstre drejeknap for at abne hovedmenuskaermen. Du far
adgang til forskellige kontrolpunktskaerme og undermenuer fra
hovedmenuen.

2

£ Funktionsfejl
@ Rum
@Hovedzone —a
[T Exstra zone
#& Rumopvarmning/-keling
a Valgt undermenu
Mulige handlinger pa denne skaerm
©:---0 Gennemga listen.
Qs O Ga til undermenuen.
? Aktivér/deaktivér bredkrummer.
Undermenu Beskrivelse

01 |2\ efier /N Begransning: Vises kun ved

Funktionsfejl funktionsfejl.

Se "8.1 Sadan viser du hjeelpeteksten i
tilfaelde af en funktionsfejl" [» 19] for
yderligere oplysninger.

(1] @ Rum

Begransning: Vises kun, hvis en
dedikeret komfortgraenseflade

Begransning: Vises kun, hvis der er
to afgangsvandtemperaturzoner. Viser
det relevante symbol for den ekstra
zones emittertype.

[3] MEkstra zone

Indstil afgangsvandtemperaturen i den
ekstra zone (hvis til stede).

[4] i§> Rumopvarmning/- |Viser det relevante symbol for din

k¢1ing enhed.
Indstil enheden til varme- eller
kgletilstand. Du kan ikke eendre
varmetilstanden kun modeller.
[5] F‘ Tank Indstil varmtvandstanktemperaturen til

boligen.

[7] O Giver adgang til brugerindstillinger
Brugerindstillinge |SOM ferietilstand og st@jsvag drift.

r

Viser data og information om
indendgrsenheden.

(8] @ Information

91 | N

Installatgrindst.

Begraensning: Kun til installateren.

Giver adgang til avancerede
indstillinger.

[A

é Ibrugtagning Begransning: Kun til installateren.

Udfarer test og vedligeholdelse.

B

8 Brugerprofil Du kan eendre den aktive brugerprofil.

[C] (') Drift Sl& opvarmnings-/kglingsfunktionen og
forberedelse af varmt vand til boligen
til eller fra.

[D] |'% Tradlgs gateway Begraensning: Vises kun, hvis der er

installeret et tradlgst LAN (WLAN).

Indeholder indstillinger, der skal
bruges ved konfigurering af appen
ONECTA.

5.3.3 Kontrolpunktskaerm

Skeermen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skaerme, der
beskriver  systemkomponenter, der har behov for en
kontrolpunktveerdi.

Eksempler

[1] Skeerm til rumtemperatur [2] Skeerm til hovedzone

1 2
~ + +
b 215 |0 8 (35 |
Rum Hovedzone

[3] Skeerm til ekstra zone [5] Skeerm til tanktemperatur

(BRC1HHDA bruges som 3 5
rumtermostat) styrer
. + +
indendgrsenheden. [_J_
Indstil rumtemperatur. []]T 45°C * 50°C
[2] @ Hovedzone Viser det relevantle symbol for Ekstra zone Tank
hovedzonens emittertype.
Indstil afgangsvandtemperaturen i Forklaring
hovedzonen.
d
a2 b2 [
e d d
a e b1\~
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Drift

Mulige handlinger pa denne skaerm

©O---0O Gennemga undermenuens liste.
Q:--O Veelg undermenuen.
O---0O1 Juster og anvend automatisk den gnskede
temperatur.
Emne Beskrivelse
Greense for min. temperatur a1l |Fastsat af enheden

a2 |Begreenset af installateren

Greense for maks. temperatur b1 |Fastsat af enheden

b2 |Begreenset af installateren

Nuvaerende temperatur c |Malt af enheden

@nsket temperatur d |Drej den hgjre drejeknap for
at heeve/saenke.

Undermenu e |Drej eller tryk pa den

venstre drejeknap for at
veelge undermenuen.

5.34 Detaljeret skaerm med vardier

Eksempel:

7.2 Tid/dato

I Timer 1

Minutter 30

| | |
c b a c b

[Ty —

a Indstillinger
b Veerdier
¢ Valgt indstilling og veerdi

Mulige handlinger pa denne skaerm

[{ORE Gennemga listen med indstillinger.

Du kan eendre veerdien.

296

Veelg den naeste indstilling.

[OIXE
Q-
Qe

©)

Bekreeft indstillinger og fortsaet.

5.4 Sadan slas drift TIL eller FRA

541 Visuel angivelse

Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres
uafhaengigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det
tilsvarende temperaturikon pa startskaermen med nedtonet farve.

Rumopvarmnings-/kelingsdrift
a b

3 )

a Rumopvarmnings-/kglingsdrift TIL
b Rumopvarmnings-/-kelingsdrift FRA

Tankopvarmning drift
c d

) &

¢ Tankopvarmning drift TIL
d Tankopvarmning drift FRA

5.4.2 Sadan TANDER og SLUKKER du

Rumopvarmnings-/kelingsdrift

@ BEMARK

Rumfrostsikring. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling
(IC.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-ke¢ling), kan
rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For
styring af afgangsvandtemperatur og ekstern
rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

@ BEMAERK

Forhindring af, at vandreret fryser til. Selv om du slar
rumopvarmning/-kgling ([C.2]: Drift > Rumopvarmning/-
keling), vil forhindring af, at vandreret fryser til, forblive
aktivt, hvis det er aktiveret.

1 |Gatil [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-keling. Q-0
C2 Drift
Rumopvarmning/-keling Til
Tank Fra
2 |Indstil drift til Ti1 eller Fra. O---0}

Tankopvarmning drift

BEMAERK

Desinfektionstilstand. Selvom du slar opvarmning drift for
tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand
stadig aktiv. Hvis du slar den FRA, mens desinfektion
karer, opstar der dog en AH-fejl.

1 |Gatil [C.3]: Drift > Tank. QO
C3 Drift
Rumopvarmning/-keling Til
Tank Fra
2 |Indstil drift til Ti1 eller Fra. O---0}

5.5 Aflaesning af information

Sadan aflaeses information
| 1 [Gatil [8): Information.

| @0 |

Mulig information, der kan aflaeses

I menuen ... Kan du aflese ...

[8.1] Energidata

Produceret energi, forbrugt
elektricitet og forbrugt gas

Betjeningsvejledning
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5 Drift

| menuen ...

Kan du aflese ...

‘ 4 ‘Bekraeft andringerne.

KN

[8.2] Fejlhistorik

Historik over funktionsfejl

[8.3] Forhandlerinformation

Kontakt/service telefon

[8.4] Sensorer

Rum, tank eller varmt vand til
bolig, udendgrs- og
afgangsvandtemperatur (hvis
relevant)

[8.5] Aktuatorer

Status/tilstand for hver aktuator

Eksempel: Varmtvandspumpe til
boligen TIL/FRA

[8.6] Driftstilstande

Aktuel driftstilstand

Eksempel: Tilstanden afrimning/
olieretur

[8.7] Om

Versionsinformation om systemet

[8.8] Tilslutningsstatus

Oplysninger om tilslutningsstatus
for enheden, rumtermostaten og
LAN-adapteren.

[8.9] Driftstimer

Kgrselstimer for bestemte
systemdele

5.6

5.6.1

Om rumdriftstilstande

Styring af rumopvarmning/keling

Indstilling af rumdriftstilstanden

Din enhed kan veere en opvarmnings- eller en opvarmnings-/

kalemodel:

= Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et

rum.

= Hvis din enhed er en opvarmnings-/kelemodel, kan den bade
opvarme og nedkgle et rum. Du skal fortzelle systemet, hvilken

driftstilstand, der skal anvendes.

For at forteelle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:

5.6.2
Under

styring af

rumtemperatur

Andring af den enskede rumtemperatur

kan du anvende

kontrolpunktskeermen til rumtemperatur til at afleese og justere den
gnskede rumtemperatur.

a Aktuel rumtemperatur

b Dnsket rumtemperatur

1 |Gatil [1]: Rum. QNN ®)
1
@Rum

2 |Juster gnsket rumtemperatur. O---0l

Hvis tidsplanlaegning er aktiveret efter andring af den gnskede
rumtemperatur

= Temperaturen forbliver uzendret, sa leenge der ikke er nogen
handling ifglge tidsplanen.

= Den gnskede rumtemperatur vender tilbage til vaerdien ifglge
tidsplanen, nar der opstar en handling ifglge tidsplanen.

Du kan undga tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at sla
tidsplan fra.

Du kan... Sted Sadan sl.és tidsplan for rumtemperatur fra
Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der Startskaerm 1 |Gatil[1.1): Rum > Tidsplan. (@O
anvendes i gjeblikket. 2 |Veelg Nej. Qe -O
Indstille rumdrifts-tilstanden permanent. Hovedmenu
Begraense automatisk skift ifalge en 5.6.3 /ndring af den gnskede
ménedlig tidsplan. afgangsvandtemperatur
Sadan indstilles rumdriftstilstanden INFORMATION
1 |Ga til [4.1]: Rumopvarmning/-ke¢ling > O Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-
Driftstilstand emitterne. Den gnskede afgangsvandtemperatur indstilles
2 |Veelg en af folgende muligheder: QO af installateren i henhold til varme-emitter-typen.
i ] Indstillingerne  til afgangsvandtemperaturen ma kun
= Opvarm.: Kun opvarmningstilstand justeres i tilfeelde af problemer.
* Keling: Kun kelingstilstand Kontrolpunktskaermen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at
= Automatisk: Driftstilstanden skifter automatisk afleese og justere den gnskede udgangsvandtemperatur.
mellem opvarmning og keling basereta pa 1 |Gatil [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. QNN ®)
udendgrstemperaturen. Begraenset pr. maned
efter Tidsplan for driftstilstand [4.2]. 2
For at begraense automatisk skift i falge tidsplanen
. ) ) . . . gHovedzone
Betingelser: Indstilles rumdriftstilstanden til Automatisk.
1 |Ga til [4.2]: Rumopvarmning/-ke¢ling > Tidsplan QO
for driftstilstand.
2 |Veelg en maned. ©---0 3
3 |For hver maned veelges en mulighed: O--- QL
= Reversibel: Ikke begranset [T Exstra zone
= Kun opvarmning: Begreenset
= Kun keling: Begraenset
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Drift

2 |Juster gnsket udgangsvandtemperatur. O---0
a b

+
E 3 5°c U _
Hovedzone
aI\ b
3
1 | +

45w

Ekstra zone

a Aktuel udgangsvandtemperatur

b @nsket udgangsvandtemperatur

5.7 Styring af varmt vand til boligen

5.71 Genopvarmningstilstand

| genopvarmningstilstand varmer DHW-tanken kontinuerligt op til
temperaturen vist pa startskeermen (eksempel: 50°C), nar
temperaturen falder under en bestemt vaerdi.

Tt
60°C
50°C
40°C
15°C
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, DHW-tanktemperatur
t Tid
INFORMATION
Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med

rumopvarmning for varmtvandsbeholder uden intern
hjeelpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt vand til
boligen vil der forekomme hyppige og langvarige
afbrydelser af rumopvarmning/keling, hvis felgende
veelges:

Tank > Opvarmningstilstand > Kun genopv..

INFORMATION

Nar DHW-tank-tilstanden er genopvarmning, er der
betydelig risiko for problemer med manglende kapacitet og
komfort. | tilfeelde af hyppig genopvarmningsdrift afbrydes
funktionen rumopvarmning/-kgling med regelmaessige
mellemrum.

INFORMATION

| situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-
forbrug, kan tilstanden Kun genopv. resultere i DHW-
temperaturer, der er koldere end forventet. | sadanne
situationer anbefales det at skifte til en af de felgende
tilstande:

= Kun tidsplan

= Tidsplan + genopvarmning

5.7.2 Tidsplanstilstand

| tidsplantilstand producerer DHW-tanken varmt vand i henhold til en
tidsplan. Det bedste tidspunkt til at lade tanken lave varmt vand er
om natten, fordi der er mindre behov for rumopvarmning.

Eksempel:

Tt
60°C
50°C
40°C

15°C f====

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW-tanktemperatur
t Tid
= | forste omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som
temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-
tanken (eksempel: 15°C).

= KI. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet vaerdi (eksempel: Komfort = 60°C).

= Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen
falder.

= Kl. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet veerdi (eksempel: ko = 50°C). Der er igen varmt
vand.

= Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og
DHW-tanktemperaturen falder igen.

= Cyklen gentages kl. 00:00 naeste dag.

5.7.3 Tidsplans- og genopvarmningstilstand

| tilstanden tidsplan + genopvarmning styres varmt vand til boligen
pa samme made som i tidsplanstilstand. Hvis DHW-
tanktemperaturen falder til under en forudindstillet veerdi
(=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseveerdi, eksempel:
35°C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den nar kontrolpunktet for
genopvarmning (eksempel: 45°C). Det sikrer, at der altid er en
minimumsmaengde af varmt vand.

Eksempel:

Ly

60°C
50°C
45°C+
35°CH

15°C oo T SO

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00
T, Temperatur, varmtvandstank til boligtekniske

installationer
t Tid

5.7.4 Anvendelse af effektfuld drift til DHW
Om effektfuld drift

Effektfuld drift tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet
af ekstravarmeren eller hjeelpevarmeren. Anvender denne tilstand pa
dage, hvor der anvendes mere varmt vand end normalt.

Sadan kontrolleres det, om effektfuld drift er aktiv

Hvis L;A vises pa startskeaermen, er effektfuld drift aktiv.

Betjeningsvejledning
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5 Drift

Aktivér eller deaktivér Effektfuld drift som felgende: 2 |Valg Slet. Q:-O
1 |Gatil [5.1]: Tank > Effektfuld drift QO
2 |Seet effektfuld drift til Fra eller Til. Q@O
Eksempel pa brug: Du skal bruge mere varmt vand med det W s
A] Omdeb
samme 5
Fy Veelg
Du er i falgende situation:
= Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen. 3 | Tryk OK for at bekraefte. @O
= Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til . .
boligen til den naeste tidsplanshandling. Sadan slettes indholdet af dagsplanen
Derefter kan du aktivere effektfuld drift. Varmtvandstanken til boligen 1 |Veelg den dag, som du vil slette indholdet for. For @O
vil begynde at opvarme vandet til Komfort-temperaturen. eksempel Fredag
Brugerdef. 1
INFORMATION Man Do ac
Tir [ — — N
Nar effektfuld drift er aktiv, er der betydelig risiko for oL ——
komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning/- e i
keoling og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt ler D
vand til boligen, vil der opstd hyppige og langvarige Sen B0
afbrydelser af rumopvarmning/kaling.
2 |Veelg Slet. QNN ®)
5.8 Skaerm til tidsplaner: Eksempel
Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for iy st
hovedzonen i varmetilstand. (& Rediger
_i Kopier
INFORMATION ’
Fremgangsmaden til programmering af andre tidsplaner er
den samme. 3 |Tryk OK for at bekraefte. QO
Sadan programmeres tidsplanen: oversigt Sadan programmeres tidsplanen for Mandag
Eksempel: Du gnsker at programmere falgende tidsplan: 1 |Veelg Mandag. QO
Brugerdef. 1 Brugerdef. 1
Man O (] Man O (]
Tir o — — B2 B Tir o1
Ons O Ons o———————— 1
Tor [ ] — — ] Tor o—————— N
Fre O w0 Fre ~O————————10
Lor [nm—_________§] Lor o————————— 0
Sen [nm—_________§] Sen o————————— 0
Forudsatning: Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgaengelig, 2 |Veelg Rediger. QO
hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af
afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere
tidsplanen for hovedzonen.
. I Slet
1 Veelg tidsplanen. 2 Rediger
2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en Kopier
valgt dagsplan.
3 Programmér tidsplanen til Mandag. 3 |Anvend den venstre drejeknap til at veelge en ©:-0
4 Kopier tidsplanen til andre ugedage. indtastning og rediger indtastningen med den hgjre | .. oy
5 p ‘r tispl il d Kobier den til Send drejeknap. Du kan programmere op til 6 handlinger
rogrammer tidsplanen til Lrdag og kopier den til Sgndag. for hver dag. Pa sgjlen har en hgj temperatur en
6 Giv tidsplanen et navn. morkere farve end en lav temperatur.
Sadan valges tidsplanen o Z-oMan
1 |Gatil [1.1]: Rum > Tidsplan. QO 0 12 24
— - 6:00 20°C  22:00 18°C
2 |Indstil tidsplan til Ja. QO 830 18°C )
3 |Veelg [1.2]: Rum > Opvarmningsplan. @O 17:30 21°C
Sadan slettes indholdet af ugeplanen
1 |Veelg navnet pa den aktuelle tidsplan. Q@O Bemaerk: For at slette en handling skal du indstille
dens tid som tiden for den forrige handling.
Brugerdef. 1
Man O ! 4 |Bekreeft eendringerne. QO
Tir ] —
?ns E‘:E Resultat: Planen for mandag er defineret. Veerdien
or I . . P .
e O—————— for den sidste handling er gyldig indtil den naeste
lor O—————— 0 programmerede handling. | dette eksempel er
Sen o1
mandag er den farste dag, du har programmeret.
Saledes er den sidst programmerede handling gyldig
frem til den forste naeste mandag.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Betjeningsvejledning

Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08

15



5 Drift

Sadan kopieres tidsplanen til andre ugedage 6 |Veelg Kopier. QO
1 |Veelg Mandag. QO 7 |Veelg Spndag. HQEEN®)
Brugerdef. 1 8 |Veelg Indsat. QO
Man (] 0
Tir [ E— Resultat:
Ons e ——
Tor e —— Brugerdef. 1
Fre e —— Man [ — — = E]
Lor W Tir o —_ i n}
S [T = e —
Tor [ — — N
Fre ] — — ]
2 |Veelg Kopier. Qee-O Ler D — C
Sen [m—— i
i set Sadan omdgbes tidsplanen
(2 Rediger 1 |Veelg navnet pa den aktuelle tidsplan. QO
Kopier Brugerdef. 1
Man | —— ]
Tir [ — — B
n: [I— —
Resultat: Ved siden af den kopierede dag vises "C". %rs 5:.:_35
T [—
3 |Veelg Tirsdag. O E:r g\:—:g
Sen [m—— i
Brugerdef. 1
Man (] oc
ir ]
:)ns E\:E 2 |Veelg Omdgb. QO
Tor e ——
Fre e ——
Ler e — ]
Sen e — ]
iy set
4 |Vzlg Indsat. O o ot
g z'e;_ 3 |(valgfrit) For at slette navnet pa den aktuelle tidsplan | O--- @
K;::rer skal du gennemse tegnlisten, indtil < vises, tryk
B indsmt derefter for at fierne det foregaende tegn. Gentag for
hvert tegn i tidsplanens navn.
4 |For at navngive den aktuelle tidsplan skal du O---QlL
Resultat: gennemse tegnlisten og bekraeft det valgte tegn.
Tidsplanens navn kan indeholde op til 15 tegn.
Brugerdef. 1
:"_a" El:-:—jgc 5 |Bekreeft det nye navn. QO
ir e
o o o INFORMATION
Tor e — ]
Fre O — ]
lor O Ikke alle tidsplaner kan omdgbes.
Sen e ——
5 |Gentag handlingen for alle andre ugedage. — 5.9 Vejl‘afhangig kurve
Brugerdef. 1
Man O ocC H H
s 5.9.1 Det er en vejrafhaengig kurve?
Ons [ — — B
Tor O w0 Vejrafhaengig drift
Fre [ — — B
[ e — Enheden  arbejder "vejrafhaengigt”, hvis den  @nskede
Son  B———1 udgangsvandtemperatur  eller  tanktemperatur  bestemmes
automatisk af udendgrstemperaturen. Den er derfor forbundet til en
Sadan programmeres tidsplanen for Lgrdag og kopiering til temperatursensor pa bygnmg.ens nordvaeg. Hyvis
Sendag udendgrstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden
gjeblikkeligt. Derfor behgver enheden ikke at vente pa feedback fra
1 |Veelg Lgrdag. QO termostaten for at @ge eller seenke temperaturen pa afgangsvandet
2 |Veelg Rediger. QO eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den hgje
3 |Anvend den venstre drejeknap til at vaelge en ©-0 stfltgnlnger og Lald i indendgrstemperaturen og vandtemperaturen ved
indtastning og rediger indtastningen med den hgjre O---03 aftapningsstederne.
drejeknap. Fordel
. Yo Lor Vejrafhaengig drift reducerer energiforbruget.
0 12 24
Vejrafhaengig kurve
8:00 21°C ! g'9
23:00 18°C For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden
. sin vejrafhaengige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen
pa tanken eller afgangsvandet skal vaere ved forskellige
udendgrstemperaturer. Kurvens heaeldning afheenger af lokale forhold
4 |Bekraeft sendringerne. QO som feks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan
5 |Veelg Lgrdag. Qze-O hezeldningen justeres af en installater eller bruger.
Betjeningsvejledning DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Drift

Typer af vejrafhaengige kurver

Der findes 2 typer vejrafhaengige kurver:
= 2-punkters kurve

= Kurve af typen heeldning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afheenger af,
hvad du selv foretraekker. Se "5.9.4 Sadan bruger du vejrafheengige
kurver" > 18].

Tilgeengelighed

Den vejrafhaengige kurve er tilgaengelig for:
= Hovedzone — opvarmning

= Hovedzone — kgling

= Ekstra zone — opvarmning

= Ekstra zone — kgling

= Tank (kun tilgaengelig for installatgrer)

INFORMATION

For at bruge vejratheengig drift skal du konfigurere
kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller
tanken korrekt. Se "5.9.4 Sadan bruger du vejrafheengige
kurver" [» 18].

5.9.2 2-punkters kurve

Definer den vejrathaengige kurve med disse to kontrolpunkter:
= Kontrolpunkt (X1, Y2)

= Kontrolpunkt (X2, Y1)

Eksempel
[E 1 a
Y2
Y1
xi X2 e
Emne Beskrivelse
a Valgt vejrathaengig zone:

G

<. Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. ﬁi: Kgling af hovedzone eller ekstrazone

. [1 Varmt vand til boligen

X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1, Y2 |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller
afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den
pagaeldende zones varme-emitter:

. @: Gulvvarme
. E]: Ventilationskonvektor
. [ﬂ]': Radiator

. Ij: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---O Gennemga temperaturerne.
O---0} Du skal eendre temperaturen.
O-Q.  |Veelg den neeste temperatur.
Q:o-O Bekreeft indstillinger og fortsaet.

5.9.3 Kurve af typen hzldning-forskydning
Hzeldning og forskydning

Definerer den vejrafhzengige kurve ved dens heeldning og
forskydning:

= Foretag eendring af haldningen for at aendre forggelsen eller
saenkningen af temperaturen pa udgangsvandet ved forskellige
omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for
eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan
haeldningen gges, sa udgangsvandtemperaturen gges i stigende
grad, efterhanden som den omgivende temperatur falder.

= Foretag eendring af forskydning for ligeligt at @ge eller saenke
temperaturen pa udgangsvandet for forskellige omgivende
temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid
er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du
forage forskydningen for ligeligt at forage
udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

Eksempler

Vejr-afhaengig kurve nar heeldning er valgt:

| ——

E —a ---b A e

X1 X2 '8

Vejraftheengig kurve nar forskydning er valgt:

2 —a ---b 1 e
L
E —d
Ya|----memo Tl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 &
Emne Beskrivelse
a VA-kurve fgr eendringer.
b VA-kurve efter eendringer (som eksempel):

= Nar hezldningen endres, er den nye foretrukne
temperatur ved X1 utilsvarende hgjere end den
foretrukne temperatur ved X2.

= Nar forskydningen endres, er den nye foretrukne
temperatur ved X1 tilsvarende hgjere som den
foretrukne temperatur pa X2.

c Heeldning

d Forskydning

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Drift

Emne Beskrivelse

e Valgt vejraftheengig zone:
. O Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. ﬁi: Kgling af hovedzone eller ekstrazone

L
. r Varmt vand til boligen

X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1, Y2, |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller
Y3, Y4 |afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den
pageeldende zones varme-emitter:

. @: Gulvvarme
. E]: Ventilationskonvektor
. I]]I: Radiator

. E: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skarm

©---0O Veelg heeldning eller forskydning.
O---0} Forag eller seenk haeldningen/forskydning.
O-+*@~  |Nar heeldning er valgt: Indstil haeldningen, og ga til

forskydning.
Nar forskydning er valgt: Indstil forskydning.

Qzo-O Bekreeft @endringerne, og vend tilbage til

undermenuen.

5.9.4  Sadan bruger du vejrafhaengige kurver
Konfigurer vejrafhaengige kurver som fglger:

Sadan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhaengige kurve skal du definere den korrekte
kontrolpunkttilstand:

Ga til kontrolpunkttilstand... | Indstil kontrolpunkttilstand til

Hovedzone — opvarmning

[2.4] Hovedzone >

VA-opvarmning, fast keling

Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafhangig
Hovedzone — kaling
[2.4] Hovedzone > Vejrathangig

Kontrolpunktstilstand

Ekstra zone — opvarmning

[3.4] Ekstra zone >
Kontrolpunktstilstand

VA-opvarmning, fast ke¢ling
ELLER Vejrafthangig

Sadan &ndrer du den vejrafhangige kurve

Zone Gatil ...
Hovedzone — opvarmning

[2.5] Hovedzone > Opvarmning
VA-kurve

[2.6] Hovedzone > Kg¢ling VA-
kurve

[3.5] Ekstra zone >
Opvarmning VA-kurve

[3.6] Ekstra zone > Kg¢ling
VA-kurve

Hovedzone - koling

Ekstra zone — opvarmning

Ekstra zone - koling

Tank Begransning: Kun tilgaengelig
for installatarer.

[5.C] Tank > VA-kurve

INFORMATION
Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er
hgjere eller lavere end de indstillede maksimale og
minimale kontrolpunkter for den pageeldende zone eller for
tanken. Nar det maksimale eller minimale kontrolpunkt er
naet, flader kurven ud.

Sadan finindstiller du den vejrafhaengige kurve: kurve af typen
haeldning-forskydning

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige
kurve for en zone eller tank:

Du foler ... Finjuster med haeldning
og forskydning:
Ved normale Ved kolde Hazeldning | Forskydnin
udendgrstemperat|udenderstemperat g
urer ... urer ...
OK Kold 1 —
OK Varm l —
Kold OK l 1
Kold Kold — 1
Kold Varm l 1
Varm OK 1 l
Varm Kold i l
Varm Varm — l

Sadan finindstiller du den vejrafhangige kurve: 2-punkters
kurve

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige
kurve for en zone eller tank:

Du foler ... Finjuster med
Ekstra zone - koling kontrolpunkter:
[3.4] Ekstra zone > Vejrafhangig Ved normale Ved kolde Y20 | y1@ | X1@ | x2@
Kontrolpunktstilstand udendgrstemperat|udendgrstemperat
Tank urer ... urer ...
[5.B] Tank > Begraensning: Kun tilgaengelig OK Kold 1 _ 1 _
Kontrolpunktstilstand for installaterer. OK Varm l — ! —
Vejrafhangig Kold OK — 1 — 1
Kold Kold
Sadan a&ndrer du typen af vejrafhaengig kurve ° ° ! ! ! f
Kold Varm l i l 1
For at eendre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal
du ga til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype. Varm OK - ! - !
Visning af den valgte type er ogsa mulig via: Varm Kold 1 ! 1 L
Varm Varm l l ! 1
= [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype

= [6.E] Tank > VA-kurvetype

Begraensning: Kun tilgaengelig for installatgrer.

@ Se "5.9.2 2-punkters kurve" p17].
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6 Energisparetip

6 Energisparetip

Tip om rumtemperatur

= Sgrg for, at den gnskede rumtemperatur ALDRIG er for hgj (i
opvarmningstilstand) eller for lav (i kgletilstand), men at den
ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer, kan
give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/keling.

* Heev/seenk IKKE den gnskede rumtemperatur for at fa hurtigere
opvarmning/keling af rummet. Rummet opvarmes/kgles IKKE
hurtigere.

= Huvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks.
gulvvarme), ber du undga store udsving i den @nskede
rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen falde/stige for
meget. Det vil tage mere tid og kreeve mere energi at opvarme/
nedkale rummet igen.

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning
eller kgling. Hvis det bliver ngdvendigt, kan du nemt afvige fra
tidsplanen:

= | korte perioder: Du kan tilsidesaette tidsplanens rumtemperatur
indtil den naeste planlagte handling. Eksempel: Hvis du holder
fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.

= | laengere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

Tip om DHW-tanktemperatur

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for varmt vand til
boligen (KUN i tidsplantilstand).

= Programmer opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet
veerdi (Komfort = hgjere DHW-tanktemperatur) om natten, fordi
der da er mindre behov for rumopvarmning.

= Hvis opvarmning af DHW-tanken én gang om natten IKKE er
tilstreekkeligt, kan du programmere ekstra opvarmning af DHW-
tanken til en forudindstillet veerdi (Pko = lavere DHW-
tanktemperatur) om natten.

= Kontrollér, at den gnskede DHW-tanktemperatur ikke er for hgj.
Eksempel: Szenk efter installation dagligt DHW-tanktemperaturen
med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstreekkeligt med varmt
vand.

= Programmér KUN aktivering af varmtvandspumpen til boligen i de
perioder af dagen, hvor der er behov for varmt vand med det
samme. Eksempel: Om morgenen og om aftenen.

7 Vedligeholdelse og service

71 Oversigt: Vedligeholdelse og
service

Installateren skal udfere arlig vedligeholdelse. Du kan finde
nummeret pa kontakt/service telefon via brugergreensefladen.

QO

1 |Veelg [8.3]: Information >
Forhandlerinformation.

Som slutbruger skal du:
= Hold omradet omkring enheden rent.

= Holde brugergraensefladen ren med en blad, fugtig klud. Brug
IKKE nogen form for renggringsmidler.

= Kontrollér jeevnligt, at vandtrykket er over 1 bar.

Kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE
gasser ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kglemiddelleekage kan veere pakreevet
afheengigt af geeldende lovgivning. Kontakt din installater for
yderligere oplysninger.

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

Kglemidlet inden i denne enhed er let braendbart.

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt antendeligt, men
lekage forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet
leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kgbte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, for en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
leekker.

A ADVARSEL

» Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kalemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Veer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilsetning af fluor kreever, at den pafyldte meengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, aekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

8 Fejlfinding
Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prgve selv at lgse problemet.
Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatgr. Du kan
finde nummeret pa kontakt/service telefon via brugergreensefladen.

)

1 |Veelg [8.3]: Information >
Forhandlerinformation.

8.1 Sadan viser du hjalpeteksten i
tilfelde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhaengigt af alvoren, vil falgende
vise sig pa startskeermen:

. Q: Fejl
. &: Funktionsfejl

Du kan leese en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen pa
felgende made:

1 |Tryk den venstre drejeknap for at abne Qz-O
hovedmenuen og veelg Funktionsfejl.

Resultat: En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden
vises pa skaermen.
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8 Fejlfinding

2 |Tryk ? pa fejlskaermen. ?

Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises pa
skaermen.

8.2 Sadan kontrolleres historikken
over funktionsfejl

Betingelser: Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret
slutbruger.

‘ 1 ‘Gé til [8.2]: Information > Fejlhistorik. ‘ QO ‘

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

8.3 Symptom: Du har det for koldt
(varmt) i din dagligstue

Mulig arsag Afhjaelpning
Den gnskede rumtemperatur er |Haev (seenk) den gnskede
for lav (hgj). rumtemperatur. Se

"5.6.2 /Endring af den gnskede
rumtemperatur" [» 13].

Hvis problemet opstar dagligt, sa
ger et af fglgende:

= Heev (seenk) den
forudindstillede  veerdi  for
rumtemperaturen. Se
brugervejledningen.

= Juster tidsplanen for
rumtemperatur. Se

"5.8 Skeerm til tidsplaner:
Eksempel" [» 15].

Den gnskede rumtemperatur kan |Haev gnsket

ikke nas. udgangsvandtemperatur i
overensstemmelse med varme
emitterens type. Se

"5.6.3 Andring af den gnskede
afgangsvandtemperatur” [» 13].

Den vejrafheengige kurve er
indstillet forkert.

Juster den vejrafthaengige kurve.
Se "5.9 Vejrafhaengig
kurve" [» 16].

8.4 Symptom: Vandet i hanen er for
koldt

Mulig arsag

Afhjaelpning

Du er Igbet tor for varmt vand til | Aktivér DHW-tankens

boligen pa grund af et unormalt |Effektfuld drift, hvis du har
hgijt forbrug. brug for varmt vand til boligen
Den gnskede DHW- med det samme. Dette bruger

tanktemperatur er for lav. dog ekstra energi. Se
"5.7.4 Anvendelse af effektfuld

drift til DHW" [» 14].

Hvis problemet opstar dagligt,
skal du gere et af falgende:

» Hev den forudindstillede
veerdi for DHW-
tanktemperaturen. Se
brugervejledningen.

= Juster tidsplanen for DHW-
tanktemperaturen. Eksempel:
Programmér ekstra
opvarmning af DHW-tanken til
en forudindstillet veerdi (Pko-
kontrolpunkt = lavere
tanktemperatur) om dagen. Se
"5.8 Skaerm til tidsplaner:
Eksempel" [» 15].

8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Nar varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren og/eller
hjeelpevarmeren fungere som ngddriftsvarmer. Den overtager
derefter varmebelastningen enten automatisk eller ved manuel
interaktion.

= Nar Ngddrift er indstillet til Automatisk, og der opstar en
varmepumpefejl:

= For ETVH/X: Ekstravarmeren overtager produktion af varmt
vand til boligen og rumopvarmning.

= For ETBH/X: Ekstravarmeren  overtager  automatisk
varmebelastningen, og hjeelpevarmeren i den valgfri tank
overtager produktion af varmt vand til boligen.

= Hvis N¢ddrift er indstillet til Manuel, og der opstar en
varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen
samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergreensefladen skal
du ga til hovedmenuskaermen Funktionsfejl og bekreefte, om
ekstravarmeren  ogl/eller  hjeelpevarmeren kan  overtage
varmebelastningen eller e;j.

= Alternativt, nar Ngddrift er indstillet til:

= auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres,
men varmt vand til boligen er stadig tilgeengeligt.

* auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og
varmt vand til boligen er IKKE tilgeengeligt.

= auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som
normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgeengeligt.

P& samme made som i Manuel tilstand kan enheden tage den
fulde belastning med ekstravarmeren og/eller hjeelpevarmeren,

hvis brugeren aktiverer dette via hovedmenuskaermen
Funktionsfejl.
Nar  varmepumpen  svigter, Q eller & vises  pa
brugergraensefladen.
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9 Bortskaffelse

Mulig arsag Afhjalpning

Varmepumpen er beskadiget.

Se "8.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" > 19].

INFORMATION

Nar ekstravarmeren eller
varmebelastningen, vil elforbruget veere betydeligt hgjere.

hjeelpevarmeren overtager

8.6

Symptom: Systemet laver
gurglende lyde efter ibrugtagning

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra
Vandtemperaturen ved enhedens vandudigb.

1 Installatgrindstillinger:
Tabellerne skal udfyldes af
installateren

11.1  Konfigurationsguide

Mulig arsag Afhjzelpning

Indstilling | Udfyldes ...

Der er luft i systemet.

Foretag udluftning fra systemet.®

System

Forkert hydraulisk balance.

Skal udferes af installataren:

1 Udfer hydraulisk
afbalancering for at sikre, at
flowet er korrekt fordelt
mellem emitterne.

2 Hvis hydraulisk
afbalancering ikke er
tilstreekkelig, skal du sendre
indstillingerne for
pumpebegraensning ([9-0D]
og [9-0E] hvis relevant).

Forskellige funktionsfejl.

Kontrollér, om Q eller & vises
pa startskeermen pa
brugergraensefladen. Se

"8.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" [» 19] for at fa flere
oplysninger om funktionsfejlen.

Indendgrsenhedstype
(skrivebeskyttet)

Ekstravarmer-type [9.3.1]
(skrivebeskyttet)

Varmt brugsvand [9.2.1]
Ngddrift [9.5]

Antal zoner [4.4]
Glykolpafyldt system
(oversigt brugsstedsindstilling
[E-0D])

Kapacitet for hjzlpevarmer
[9.4.1] (hvis relevant)

Ekstravarmer

@ Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens
udluftningsfunktion (skal foretages af installatgren). Hvis du
foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bar du veere
opmaerksom pa fglgende:

Spanding [9.3.2]
Konfiguration [9.3.3]
Kapacitet trin 1[9.3.4]

Yderligere kapacitet trin
2 [9.3.5] (hvis relevant)

Hovedzone

Udledertype [2.7]
Kontrol [2.9]

A ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. For du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal

du kontrollere, om der vises Q eller & pa startskeermen

Kontrolpunktstilstand [2.4]

Tidsplan [2.1]

VA-kurvetype [2.E]

pa brugergreensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning
med det samme.

= Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet,
hvor du vil foretage udluftning er tilstraekkeligt
ventileret. Arsag: Kolemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1, dobbelt zone)

Udledertype [3.7]

Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]

Kontrolpunktstilstand [3.4]

Tidsplan [3.1]

VA-kurvetype [3.C]
(skrivebeskyttet)

Bortskaffelse

BEMARK

Forspg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder szerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.

Tank (hvis relevant)

Opvarmningstilstand [5.6]

Komfortkontrolpunkt [5.2]

@Pko-kontrolpunkt [5.3]

Kontrolpunkt for
genopvarmning [5.4]

Kontrolpunktstilstand [5.B]

VA-kurvetype [5.E]

10

Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen

Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

(skrivebeskyttet)

11.2

Menuen indstillinger

Indstilling

| Udfyldes ...

Hovedzone

‘ Ekst. termostattype [2.A]
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11 Installaterindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af

installatoren

Indstilling

Udfyldes ...

Ekstra zone (hvis relevant)

‘ Ekst. termostattype [3.A]

Information

‘For‘handler‘infor‘mation [8.3] ‘

Betjeningsvejledning
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