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Sisallysluettelo

Sisallysluettelo
1 Tietoa tasta asiakirjasta

1 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttdliittyman kayttéa, jotta
voisit varmistaa parhaan mahdollisen kayton.

2 Kayttajan turvallisuusohjeet 3 « Pyyda asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka han maaritti
21 YIISTA. ..t 3 Jarjeste|maas| Tarkista, onko asentaja tayttanyt asentajan
2.2 Ohjeet turvallista kAytt68 varten ..o 3 asetustaulukon. Jos El, pyyda hanta tekemaan niin.
3 Tietoja jarjestelmasta 4 = Sailyta asiakirja myohempaa kayttoéa varten.
3.1 Tyypillisen jarjestelman kaavion osat.............cccceviiiiiiiiicnn, 4 Kohdeyleisé
4 Pikaopas 4 Loppukéyttajat
4.1 KAYHOOIKEUSTASO ... 4 Asiakirjasarja
4.2 Tilanlammitys/-JAANAYLYS .......ocviiiiiiiiiic e 5
4.3 LAMMIN KAYROVESI....oo..ooveoooeeeeeeeeeeeee oo 6 Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
e = Yleiset varotoimet:
5 Kaytto 7
5.1 Kayttoliittyma: Yleiskatsaus.............ccccviviiiiiiiiiiniciics 7 » Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
5.2 Valikkorakenne: Kayttajan asetusten yleiskuvaus.................... 8 = Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
5.3  Mahdolliset naytot: Yleiskatsaus .. .9 . Kivttoopas:
5.3.1  AIOUSNAYHS ......oocvveieiccecieccecee e 9 Yy pas:
532  PAAVATKKONAYD ........vveoeeeereeeeeeeeeeeeee oo eeseeeeneeene 10 » Pikaopas peruskayttoon
53.3  Asetuspistenayttd 10 = Muoto: Paperi (siséyksikén pakkauksessa)
5.3.4 Yksityiskohtainen arvonaytto .............cccceeeeiiieenen, 11 i . .
54  Toiminnon kytkeminen PAALLE tai POIS ...............cccoooerrrrrrrrn 11 * Kayttdjan viiteopas:
5.4.1  Visuaalinen ilmoitus .........cccoreeeeernreennieee e 11 = Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
54.2  Kytkeminen PAALLE tai POIS p&éalta ............c.coo....... 11 edistyneeseen kayttoon
5.5 Lukematiet.jot.. ............... e 11 « Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Tietojen lukeminen. " Hae yksikkosi malli hakutoiminnolla Q.
Mahdolliset luettavat tiedot ..............ccooeeiiein 12 L
56  Tilan lammityksen/jaahdytyksen hallinta .................coorrrrrrrrrren 12 * Asennusopas - ulkoyksikko:
5.6.1  Tilankayttétilan asettaminen 12 = Asennusohjeet
5.6.2 Halutun huoneldmpétilan muuttaminen ...................... 12 « Muoto: Paperi (ulkoyksikén pakkauksessa)
5.6.3 Halutun menoveden lampétilan muuttaminen............. 12 . .
57 LAMPIMAN KAYHOVEdEN NalliNta ... oo reeoeereooeeeeeeee 13 * Asennusopas - sisédyksikka:
5.7.1 Uudelleenlammitystila...........cccoooeiiiiiiiiiiiiiiiees 13 = Asennusohjeet
5.7.2 AJlastettu t!Ia .................... e e 13 « Muoto: Paperi (siséyksikén pakkauksessa)
5.7.3  Ajastettu tila + uudelleenlammitystila.................cccoeu. 13
5.7.4  Lamminvesivaraajan tehokas Kayttd................c...c.c.... 14 = Asentajan viiteopas:
58  Ajastusnayttd: esimerkki. 14 = Asennuksen valmistelu, hyvét menettelytavat, viitetiedot jne.
5.9 Saasta riippuva kayra..... RS 16 . . . . .
o n s o I = Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
5.9.1 Mika on saasta riippuva Kayra? ........cccoooeevieeneniinnnns 16 H ksikkosi Il hakutoimi la Q
592 2 iSten KAy oo 16 ae yksikkosi malli hakutoiminnolla KA.
593  Kallistus/siirtyma-KAYra .........ccccoovveveremerereereeeceeeen. 16 = Oheislaitteiden liitekirja:
594 Séaasta riippuvien kayrien Kayttd ............ccooveeeiiieenen, 17 . LlsatletOJa oheislaitteiden asentamisesta
Energiansaastovinkkeja 18 = Muoto: Paperi (siséyksikén pakkauksessa) + digitaaliset
L tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkdsi malli
Kunnossapito ja huolto 18 hakutoiminnolla Q.
71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto...........cccceceeeiieiienieenen. 18 . . L . . .
Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
8 Vianetsinta 18 saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.
8.1 Ohjetekstin nayttaminen toimintahairién esiintyessa................. 19 Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
8.2 Vikahistorian tarkistaminen .............ccccooeoiiiiiiienicc s 19 kaannoksia.
8.3 Oire: Olohuoneessa on liian kylma (kuuma) ..........c.ccccenerienen. 19
8.4 Oire: Hanavesi on liian kylmaa.............c.ocooiiiiiiiiiicn, 19 ONECTA -sovellus
8.5  Oire: Lampdpumpun hairié.... 19 = "\ Jos asentaja on méaarittanyt ONECTA -
8.6  Oire: Jarjestelmé pitaa pulputtavaa danta kayttéénoton DAIKIN sovelluksen, voit kayttaa sita jarjestelman tilan
JAIKEEN. . 20 ohjaamiseen ja seurantaan. Lisatietoja:
9 Havittiminen 20 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
Of
10 Sanasto 20 ) 3
11 Asentajan asetukset: Asentajan taytettavat i
taulukot 20 O
11.1 Maarityksen apuohjelma ..........cccooieiiiiiieiiiee e 20 .
11.2  Asetukset-valikKO ...........cccoeiiiiiiiiieiie e 20 Navigointikohdat
Navigointikohtien (esimerkki: [4.3]) avulla voit selvittda, missa
kayttoliittyman valikkorakenteessa olet.
Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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2 Kayttajan turvallisuusohjeet

1 |Navigointikohtien ottaminen kayttéon: Paina ?
ohjepainiketta aloitusnaytdssa tai
paavalikkonaytdéssa. Navigointikohdat nakyvat
nayton vasemmassa ylakulmassa.

2 |Navigointikohtien ottaminen pois kaytosta: Paina ?
ohjepainiketta uudelleen.

Myds tama asiakirja mainitsee navigointikohdat. Esimerkki:

1 |Mene kohtaan [4.3]: Tilanldammitys/-jadhdytys >| €O
Kayttoala.

Tama tarkoittaa:

1 |Aloitusnaytosta alkaen kdanna vasenta valitsinta ja {ORN®)
mene kohtaan Tilanlammitys/-jaahdytys.

@

:qiE Tilanlammitys/-jaéhdytys

2 |Siirry alivalikkoon painamalla vasenta valitsinta. Qze-O
3 |Kaanna vasenta valitsinta ja mene kohtaan {ORN®)
Kayttoala.

4 |Siirry alivalikkoon painamalla vasenta valitsinta. Qze-O
2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

21 Yleista

/N\ VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta
kaytetaan, ota yhteytta asentajaan.

/N\ VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan
8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietamysta, jos
he ovat saaneet valvontaa tai
opastusta laitteen turvallisesta kaytosta
ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

ALA anna lasten leikkia laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa
puhdistamista ja kayttajan huoltoa
ilman valvontaa.

/N\ VAROITUS
Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.

= ALA kayta yksikko3, jos katesi ovat
marat.

« ALA aseta mitdan vetta sisaltavia
astioita yksikon paalle.
/\ HUOMAUTUS

» ALA aseta mitdan esineita tai laitteita
yksikon paalle.

= ALA kiipea yksikon paalle tai istu tai
seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:
I

Se tarkoittaa, ettd s@hko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ald yrité purkaa jarjestelmaa
itse: jarjestelman purkaminen sekd kylmaaineen, dljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikdt TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdmaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, etta paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltada
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd varten. Huolehtimalla siita,
etta kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

\ VAROITUS: LIEVASTI
TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on
lievasti tulenarkaa.

/\ VAROITUS

Laite tulee sailyttaa niin, etta sille ei
tule mekaanista vahinkoa. Se on
sailytettava hyvin tuuletetussa

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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3 Tietoja jarjestelmasta

huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti 3 Tietoja jarjestelmasta
toiminnassa olevia palonlahteita

(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai
sahkolammitin).

Riippuen jarjestelman asennuksesta, jarjestelma voi:
= Lammittaa tilaa

= Jaahdyttaa tilaa

A VAROITUS « Tuottaa  |&mmintd  kayttdvettd  (jos  l&mminvesivaraaja

. on asennettu)

. CLIA E)u.hk?(l.se tai po!ta TIETOA
y Taalne [l Qe Jaahdytys on sovellettavissa vain vaihtosuuntaisiin

= ALA kayta muita kuin valmistajan malleihin.
suosittelemia puhdistusaineita tai TIETOJA
yrlta nopeuttaa sulatusproseSS|a Jos paaalueelle on asennettu lattialdammitys,
muilla kuin valmistajan suosittelemilla jaahdytystilassa paaalue voi tarjota ainoastaan virkistysta.
toimenpiteillé Todellista jaahdytysta El sallita.

= Huomaa, etta jarjestelmassa oleva 3.1 Tyypillisen jirjestelmin kaavion

kylmaaine on hajutonta.

osat
/\ VAROITUS c B A
* Yksikon sisalla oleva kylmaaine on |
lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa !_l \

vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin =l 7
polttimen, lammittimen tai keittotason b t4d Ce

liekin kanssa, seurauksena voi olla J % i—
1 [
f

@)

tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki A Paaalue. Esimerkki: Olohuone.
. . o B Lisaalue. Esimerkki: Makuuhuone.

polttoainelammittimet, tuuleta huone C Tekninen huone. Esimerkki: Autotalli.

H H I a Ulkoyksikdn lampdpumppu

ja ota yhteys laitteen myyjaan. b Sisaykekon AmpOHUMDG
a Al kavis ik i ¢ Lamminvesivaraaja

Ala kayta y!(ﬁlkkoa enpen kuin . d Siséyksikon kayttéliittyméa

huoltohenkild on vahvistanut, etta e Erillinen Human Comfort -kayttsliittyma (BRCTHHDA toimii

i AAi H huonetermostaattina)
osa, josta kylmaainetta vuosi, on f Lattialimmitys
kOfJattU. g Patterit, lAmpopumpun konvektorit tai
puhallinkonvektoriyksikot
A VAROITUS TIETOJA

IImanpoisto Iémménluovuttajista ja Sisayksikko ja lamminvesivaraaja (jos asennettu) voivat
kollektoreista. Ennen kuin poistat olla erillisia tai integroituja sisayksikon tyypista riippuen.
ilman lammonluovuttajista tai
kollektoreista, tarkista nakyyko :

Qewtorelst, anaKyyko 4 Pikaopas
kayttoliittyman alkundytdssa £\ tai AN\
. \rJ]os ei nay, voit suorittaa ilmanpoiston 4.1 Kayttooikeustaso

ti.
€ Valikkorakenteesta luettavissa ja muokattavissa olevien tietojen

= Jos nékyy’ varmista, etta huone, maaré riippuu kayttdoikeustasostasi:

jossa haluat suorittaa ilmanpoiston, + Kayttaja: Vakiotila

on riittavasti ilmastoitu. Syy: - Edistynyt loppukédyttaja: Voit lukea ja muokata enemmén

Kylmaainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja tietoja

sita kautta huoneeseen, johon poistat
ilman lammaodnluovuttajista tai
kollektoreista.

Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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4 Pikaopas

Kayttooikeustason muuttaminen

1 |Siirry kohtaan [B]: Kayttajaprofiili. QO

B

8 Kayttajaprofiili

2 |Syota kayttdoikeustasoa vastaava PIN-koodi. —

= Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa. | O @l

= Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle. ©---O

= Vahvista PIN-koodi ja jatka. Qs-O

Kayttdjan PIN-koodi
Kayttajaoikeustason Kayttaja PIN-koodi on 0000.

0000

Edistyneen kayttdjan PIN-koodi

Kayttajaoikeustason Edistynyt  loppukdyttaja PIN-koodi on
1234. Kayttajalle nakyy nyt lisad valikkokohteita.

Halutun huonelampétilan muuttaminen

Huonelampdtilan hallinnan aikana voit kayttdd huonelampétilan
asetuspistenayttéd halutun  huonelampétilan  katsomiseen ja
saatamiseen.

1 |Mene kohtaan [1]: Huone. QO

1

@Huone
2 |Saada haluttu huonelampdtila. O---03

? b
1
b 4
+

21W

Huone

a Todellinen huonelampétila

b Haluttu huonelampétila

Halutun menoveden lampétilan muuttaminen

Voit kayttdd menoveden asetuslampétilanayttéa halutun menoveden
lampétilan katsomiseen ja sdatadmiseen.

Edistynyt loppukaytigja 1 |Mene kohtaan [2]: Pa4alue tai [3]: Lisaalue. QO
[Srasave
4.2 Tilanlammitys/-jaahdytys
3
Tilanlammitys/-jaahdytystoiminnon kytkeminen PAALLE tai
POIS
[m-Liséalue
HUOMIO
Huoneen  jaatymissuoja. Vaikka tilanlammitys-/
tilanjaahdytystoiminto  kytketddn POIS paalta ([C.2]:
Kdytté > Tilanlammitys/-jaahdytys), huoneen 2 |Saada haluttu menoveden lampdtila. O---0Ol
jaatymissuojaus voi silti aktivoitua — jos se on kaytdssa. a b
Menoveden ldmpétilan ohjauksen ja ulkoisen |
huonetermostaatin ohjauksen suojausta El kuitenkaan 2 ‘
taata. — | +
@ HUOMIO [E 355
Vesiputken  jadtymisesto.  Vaikka tilanlammitys/- — U -
jaahdytystoiminto kytketdan POIS paalta ([C.2]: Kayttd > Paaalue
Tilanlammitys/-jaahdytys), vesiputken jadtymisesto
pysyy aktiivisena paalla ollessaan. ? b
3
1 |Mene kohtaan [C.2]: Kaytto > Tilanlammitys/- QO
jaahdytys. 1 [+
c2 Kavits [I[]' 45_
ayttd OCU B
Lisaalue
Tilanlammitys/-jaahdytys  Paalla
Varagja Pois a Todellinen menoveden lampétila
S
P b Haluttu menoveden Iampétila
2 |Aseta toiminta tilaan Paalla tai Pois paalta. O Saast riippuvan kayran muuttaminen tilanlammitys/-
jaahdytysalueille
1 Mene sovellettavaan alueeseen:
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kayttdopas
Daikin Altherma 3 H MT F+W 5

4P634883-1C — 2022.08



4 Pikaopas

Alue

Mene kohtaan...

Paaalue — lammitys

[2.5] Pdaalue > Lammityksen
SR-kadyra

Paaalue - jadhdytys

[2.6] Pddalue > Jaahdytyksen
sdasta riippuva kayra

Lisdalue — lammitys

[3.5] Lisdalue > Lammityksen
SR-kayra

Lisdalue — jadhdytys

[3.6] Lisdalue > Jaahdytyksen
sdadsta riippuva kayra

2 Muuta saasta riippuvaa kayraa.

Saasta riippuvia kayria on 2 tyyppia: kallistus/siirtyma-kayra

= "5.9 Saasta riippuva kayra" [» 16]

= Kayttajan viiteopas

4.3

Lammin kayttovesi

Varaajan lammitystoiminnan kytkeminen PAALLE tai POIS

HUOMIO

Desinfiointitila. Vaikka kytkisit varaajan
lammitystoiminnan POIS paalta ([C.3]: Kaytto > Varaaja),
desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta
desinfioinnin ollessa kaynnissa, AH-virhe tapahtuu.

(oletus) ja 2 pisteen kayra. Voit tarvittaessa muuttaa tyyppia 1 |Siirry kohtaan [C.3]: Kdytto > Varaaja. @:-O
kohdassa [2.E] Padalue > SR-kayratyyppi. Tapa, jolla Kayto
kayraa saadetaan, riippuu tyypista. Tilanlammitys/-jaahdytys Paalla
Kallistus/siirtyma-kayra Varaaja Poie
Kallistus. Kun kallistusta Siirtyma. Kun siirtyméaa paita
muutetaan, uusi haluttu lampétila muutetaan, uusi haluttu lampétila
kohdassa X1 on epéatasaisesti kohdassa X1 on tasaisesti
korkeampi kuin haluttu lampétila  korkeampi kuin haluttu lampétila 2 |Aseta toiminta tilaan P33113 tai Pois paalta. OO}
kohdassa X2. kohdassa X2.

Varaajan lampétilan asetuspisteen muuttaminen

Vain uudelleenldmmitys -tilassa voit kayttaa varaajan lampétilan
asetuspistenayttéd lampiman veden |ampdtilan katsomiseen ja
saatamiseen.

1 |Mene kohtaan [5]: Varaaja. QO
5
X1, X2  Ulkoilman lampétila -
Y1~Y4 Haluttu menoveden lampétila E;;Vafaaja
a Saasta riippuva kayra ennen muutoksia
b  Saasta riippuva kdyrad muutosten jalkeen
¢ Kallistus
d Siityma
Mahdolliset toiminnot tissa naytossa 2 |Saada lampiman veden lampdtilaa. O
©©--O |Valitse kallistus tai siirtyma. a b
O:--@) Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa. 5
O-*Q@~  |Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry 1+
siirtymaan. (i 50
Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma. DCU
@:--O  |Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon. Varaaja
2 pisteen kéyra a Todellinen lampiman veden lampétila
& b Haluttu lampiman veden lampétila
Y2 Muissa tiloissa voit vain katsoa asetuspistenayttéa mutta et muuttaa
X sitd. Sen sijaan voit muuttaa asetuksia Mukavuusasetuspiste [5.2],
Y1 Eko-asetuspiste [5.3] ja Uudelleenlammitys-asetuspiste [5.4].
Xi X2 o TIETOJA
X1,X2  Ulkoilman lampstila T|IanLe§zsa, jolssa Iar.7.1:.|.r.na.r.1 Kayttloveden kulutuk§en
Y1,Y2  Haluttu menoveden lampétila ennakoidaan olevan va distéd tai olematonta, varaajan
> o e oo lampdtilan  asetuspiste <45°C voi johtaa odotettua
Mahdolliset toiminnot tassa naytossa alhaisempiin  lampiman  kéyttéveden  Iampbtiloihin
©:--0 Selaa lampétiloja. kaytettdessa. Vain uudelleenldmmitys -tilaa. Tallaisissa
O---0}  |Muuta lampétila. tilanteissa on suositeltavaa vaihtaa johonkin seuraavista
- PR toimintatiloista:
O-*Q..  |Siirry seuraavaan lampdtilaan.
@:--O  |Vahvista muutokset ja jatka. " Vain ajastettu
o * Ajastettu + uudelleenlammitys
Lisatietoja

Lisatietoja saat myos kohdasta: Lisatietoja

- "5.4 Toiminnon kytkeminen PAALLE tai POIS" [» 11] Lisatietoja saat myas kohdasta:

- "5.6 Tilan lammityksen/jaahdytyksen hallinta” [ 12] = "5.4 Toiminnon kytkeminen PAALLE tai POIS" [» 11]

- "5.8 Ajastusnaytts: esimerkki" [» 14] = "5.7 Lampiman kayttéveden hallinta" [ 13]
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5 Kaytto

= "5.8 Ajastusnayttd: esimerkki" [» 14]

= Kayttajan viiteopas

5 Kaytto

. TIETOJA “« a 2
Jaahdytys on sovellettavissa vain vaihtosuuntaisiin
malleihin. | ‘ ‘ ‘ |
a b c d e
5.1 Kayttoliittyma: Yleiskatsaus Nimike Kuvaus
Kayttoliittymassa on seuraavat osat: a |Vasen LCD nayttaa kaaren nayton vasemmalla puolella,
valitsin kun voit kayttaa vasenta valitsinta.
T = @:-O: K&annad ja paina sitten vasenta
/ valitsinta. Selaa valikkorakennetta.
09/ = ©---O: Kaanna vasenta valitsinta. Valitse
valikkokohde.
= Qi-O: Paina vasenta valitsinta. Vahvista
a  Tilailmaisin valintasi tai siirry alivalikkoon.
b LCD-nayttd — -
¢ Valitsimet ja painikkeet b |Takaisin- |*1: Palaa 1 askel taaksepain valikkorakenteessa.
painike

c |Koti-painike |#: Palaa aloitusnayttéon.

d |Ohje- ?: Nayta nykyiseen sivuun liittyva ohjeteksti (jos
painike saatavilla).

e |Oikea LCD nayttaa kaaren nayton oikealla puolella, kun
valitsin voit kayttaa oikeaa valitsinta.

= O---@l: Kaanna ja paina sitten oikeaa
valitsinta. Muuta arvoa tai asetusta, joka nakyy
nayton oikealla puolella.

= O---0l: Kaanna oikeaa valitsinta. Selaa
mahdollisia arvoja ja asetuksia.

a Tilailmaisin
b LCD-nayttd = O--Q@.: Paina oikeaa valitsinta. Vahvista

¢ Valitsimet ja painikkeet valinta ja siirry seuraavaan valikkokohteeseen.

Tilailmaisin
Tilailmaisimen merkkivalot palavat ja vilkkuvat yksikon kayttotilan
osoittamista varten.

Merkkivalo Tila Kuvaus
Vilkkuu sinisend |Valmiustila Yksikko ei ole kaytdssa.
Palaa sinisend |Kayttd Yksikkd on kaytossa.
Vilkkuu Toimintahairié  |Vika tapahtui.
punaisena

Katso lisétietoja kohdasta
"8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahairion

esiintyessa" [» 19].

LCD-néyttd

LCD-naytossa on lepotoiminto. Kun kayttolittymaa ei ole kaytetty
15 minuuttiin, nayttd himmenee. Minkd tahansa painikkeen
painaminen tai valitsimen kdantadminen herattaa nayton.

Valitsimet ja painikkeet
Kayta valitsimia ja painikkeita:
= Siirtymiseen LCD-naytdn eri ndytoissa, valikoissa ja asetuksissa

= Arvojen asettamiseen

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kayttéopas
Daikin Altherma 3 H MT F+W 7
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5 Kaytto

5.2 Valikkorakenne: Kaytt

ajan asetusten yleiskuvaus

Mukavuusasetuspiste
Eko-asetuspiste
Uudelleenlammitys-asetuspiste
Ajastus

SR-kayra

SR-kayratyyppi

[1] Huone ‘)ﬁ(
Ajastus
Lammitysajastus
(*) Jaahdytysajastus
Huurtumisen esto
Asetusalue [1.4] Huurtumisen esto
Anturin poikkeama | Aktivointi
Huoneen mukavuusasetuspiste | Huone-asetuspiste
[2] Pasalue ‘)ﬁ( — [1.5] Asetusalue
Ajastus Lammityksen minimi
Lammitysajastus Lammityksen maksimi
(*) Jaahdytysajastus (*)  Jadhdytyksen minimi
Asetuspistetila (") Jaéhdytyksen maksimi
Lammityksen SR-kayra
(*) Jaahdytyksen saasté riippuva kayra —| [1.9] Huoneen mukavuusasetuspiste
SR-kayratyyppi Lammityksen mukavuusasetuspiste
[3] Lisaalue ‘)ﬂ( (*)  Jaahdytyksen mukavuusasetuspiste
Ajastus
Lammitysajastus r [7.2] Aika/paivamaara
() Jaahdytysajgstus Tunnit
Afetus.p|stet|la o Minuutit
Lammityksen SR-kayra Vuosi
(*) Jaahdytyksen saasta riippuva kayré Kuukausi
SR-kayratyyppi Paiva
[4] Tilanlammitys/-jaahdytys Kesaaika
Muoto
Kayttétila
(*) Kayttétilan ajastus —| [7.3] Loma
. Aktivointi
[5] varaaja ‘) ﬂ( Alkaen
Voimakas toiminta Saakka

—| [7.4] Hiljainen

(**)  Aktivointi
Ajastus
(**) Taso

[7] Kayttsjaasetukset

Kieli
Aika/paivamaara
Loma

Hiljainen

S&hkon hinta
Kaasun hinta

L]

[8] Tiedot

Energiatiedot
Toimintahairidhistoria
Toimittajatiedot
Anturit

Toimilaitteet
Kayttotilat

Tietoja

Yhteystila
Kayttoétunnit

l—| [7.5] Sahkon hinta

Korkea
Keskitaso
Alhainen
Ajastus

[8.1] Energiatiedot

Sahkétulo
Tuotettu lampd

[

[D] Langaton yhdyskaytava

[[B1Kaytajaprofil

[C]Kayto

Tilanlammitys/-jaahdytys
Varaaja

Tila

Kaynnista uudelleen
WPS

Ei yhteytta pilveen
Kodin verkkoyhteys
Yhdistetty pilveen

)| Asetuspistenayttd

(*) Koskee vain malleja, joissa jadhdytys on mahdollista

(**) Vain asentajan kaytettavissa

(***) Sovellettavissa vain, kun WLAN on asennettu

TIETOJA

Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan

asetuksista ja yksikkotyypista.

Kayttdopas
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5 Kaytto

5.3 Mahdolliset naytot: Yleiskatsaus

Yleisimmat naytét ovat seuraavat:

¢ QO OR 1@:-:0

QO

c3 c4

Aloitusnayttd

Paéavalikkonayttd

¢ Alemman tason naytét:

c1: Asetuspistenayttd

c2: Yksityiskohtainen arvonayttdé

c3: Naytto saasta riippuvasta kayrasta
c4: Naytt6 aikataulusta

T o

5.31 Aloitusnaytto

Tuo aloitusnayttd esiin painamalla #-painiketta. Naet yksikon
maarityksen  yleiskatsauksen ja huoneen ja asetuspisteen
lampdtilan.  Vain  maaritykseen sovellettavissa olevat symbolit
nakyvat aloitusnaytdssa.

26Feb2019 |
22:19

k1

“2 &L
k3 (%) (6)——g1
>y | g
el / — & < _gz
i foe

|
i4 h1 h2

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

©:---0 Siirry paavalikon luettelossa.
QO Siirry paavalikkonayttoon.

? Ota navigointikohdat kayttdon/pois kaytosta.
Nimike ‘ Kuvaus

a |Lammin kayttovesi

a1£

a2 @ Mitattu varaajan lampétila®

Lammin kayttévesi

Nimike

‘ Kuvaus

Desinfiointi/Tehokas

()

Desinfiointitila on aktiivinen

L’A

Voimakas toimintatila on aktiivinen

Hatakayttd

o

Lampdpumpun virhe ja jarjestelma toimii Hata-
tilassa tai lampOpumppu on pakotettu pois paalta.

Nykyinen paivamaara ja aika

Alykés energia

e1\\é

Alykés energia on saatavilla aurinkopaneelien tai
alykkaan sahkoverkon kautta.

e2| Ax

Alykés energia on nyt kaytdssa tilanlammitykseen.

e3| A

Alykas energia on nyt kaytdssa lampiméan
kayttdveden tuottamiseen.

Tilankayttétila
wE |Jaahdytys
2 |Lammitys

Ulkotila / hiljainen tila

g1| (6)

Mitattu ulkolampétila®

92 (®

Hiljainen tila on aktiivinen

a3 B

Ulkoyksikkd

Sisdyksikko/lamminvesivaraaja

h1

Lattialle asennettava sisayksikkd, jossa on
integroitu varaaja

Seinaan kiinnitettava sisayksikkd

Seinaan kiinnitettava sisayksikko, jossa on erillinen
sailié

D

bar

h2

Vedenpaine

Paaalue

i1 |Asennettu huonetermostaatin tyyppi:

Yksikon toiminta perustuu erillisen Human Comfort
-kayttoliittyman mittaamaan sisailman lampétilaan
(BRC1HHDA huonetermostaattina kaytettyna).

Yksikdn toiminnan paattda ulkoinen
huonetermostaatti (langallinen tai langaton).

Huonetermostaattia ei asennettu tai asetettu.
Yksikdn toiminta pohjautuu menoveden
lampétilaan riippumatta todellisesta
huonelampétilasta ja/tai huoneen
lammitystarpeesta.

i2 |Asennetun lammaonluovuttajan tyyppi:

Lattialammitys

Puhallinkonvektoriyksikkd

Patteri

is@

Mitattu huonelampétila®

i4 | (35

Menoveden asetuslampatila®

Lomatila

‘Lomatila on aktiivinen

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Kaytto

Nimike ‘ Kuvaus Alivalikko Kuvaus
k |Lis&alue [4] % Tilanlammitys/- |Nayttaa sovellettavan symbolin
k1 |Asennettu huonetermostaatin tyyppi: jaahdytys yksikélle.
Yksikdn toiminnan paattaa ulkoinen Aseta yksikko lammitystilaan tai
huonetermostaatti (langallinen tai langaton). jaahdytystilaan. Et voi vaihtaa tilaa

. - vain [ammitys -malleissa.
— |Huonetermostaattia ei asennettu tai asetettu. Y

Yksikén toiminta pohjautuu menoveden 5] |[:: Varaaja Aseta lamminvesivaraajan lampoatila.

fgﬁ‘;}!ﬁn&‘;o:'lzgfaﬁzxgl tﬁg;':::::ta ule Antaa kayttoon kayttajaasetukset,
PR kuten lomatilan ja hiljaisen tilan.
Iammitystarpeesta. Kayttajaasetukset sant
k2 | Asennetun lammédnluovuttajan tyyppi: 8] |®D Tiedot Nayttaa sisayksikkoon liittyvaa dataa
ja tietoa.
DDDDD Lattialammitys o 8¢ JRa 1eloa v m
= : ajoitus: Vain asentajalle.
Puhallinkonvektoriyksikks 191 2 asentajan ! :
2 - asetukset Antaa edistyneet asetukset kayttoon.
W__|patteri Al @ Rajoitus: Vai tajall
Kavttosnott ajoitus: Vain asentajalle.
k3 @ Menoveden asetuslampdtila® ayttoonotto ) e .
Suorita testeja ja kunnossapitoa.
I [ Toimintahairié [B] | & kayttajaprofiili Muuta aktivista kayttéjaprofilia.
L\ |Vika tapahtui 1 |D aytto Kytke lammitys- tai ja&hdytystoiminto
& Katso lisatietoja kohdasta "8.1 Ohjetekstin ja lampiman kayttoveden valmistelu
nayttdminen toimintahairion esiintyessa" [» 19]. paalle tai pois paalta.
@ Jos liittya toiminta (esimerkiksi tilanlammitys) ei ole aktiivinen, [D] > Langaton Rajoitus: Nakyy vain, jos langaton
ympyré on harmaana. yhdyskaytava lahiverkko (WLAN) on asennettu.

Sisaltaa asetukset, joita tarvitaan
5.3.2 Paavalikkonaytto ONECTA -sovelluksen
maarittdmisessa.

Aloita paavalikosta ja paina ( @ -O) tai kaanna (1O---O) vasenta
valitsinta paavalikkonaytén avaamiseksi. Paavalikosta voit kayttaa

eri asetuspistendyttja ja alivalikoita. 5.3.3 Asetuspistenaytto
2 Asetuspistenayttd nakyy naytdissa, jotka kuvaavat jarjestelman osia,
& Tomitahiiis jotka tarvitsevat asetuspisteen arvon.
@ Huone
[Srasaie __a Esimerkkeja
(I Lisaalue / [1] Huonelampétilan nayttd [2] Paaalueen nayttd
% Tilanlammitys/-jaahdytys
1 2
b 4
+ +

a Valittu alivalikko

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa @ 2 1°C @ 35°C

©:--0 Liiku luettelossa.
Huone P&aalue
Qzo-O Siirry alivalikkoon.
? Ota navigointikohdat kaytt66n/pois kaytdsta. [3] Lisdalueen naytté [5] Varaajan lampédtilan nayttd
Alivalikko Kuvaus 3 s
01 |\ tai /N Rajoitus: Nakyy vain toimintahairion + +

Toimintah&irid esiintyessa. mr 45c (i 50c

Katso lisatietoja kohdasta

"8.1 Ohjetekstin nayttaminen Liszalue Varaaja
toimintahairion esiintyessa" [» 19].
1 @ Huone Rajoitus: Nakyy vain jos erillinen Selitys
Human Comfort -kayttoliittyma
(BRC1HHDA toimii d
hy?netgrm9§taattina) ohjaa a2 b2
sisayksikkoa. e d
Aseta huonelampdtila. e -
e nn : al b1
[2] @ Pi3alue Nayttaa sovellettavan symbolin
paaalueen luovuttajatyypille.
o Mahdolliset toiminnot tissa naytossa
Aseta padalueen menoveden
lampétila. ©:--O Siirry alivalikon luettelossa.
B8] T Lissalue Rajoitus: Nakyy vain, jos menoveden @s-O  |Mene alivalikkoon.
lampatila-alueita on kaksi. Nayttaa O---O} |S&ada ja ota haluttu lampdtila automaattisesti
sovellettavan symbolin lisdalueen kayttoon.

luovuttajatyypille.

Aseta lisdalueen menoveden lampétila
(jos kaytossa).

Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
1 0 Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08




5 Kaytto

Nimike Kuvaus

Minimilampétilan raja a1l |Yksikon kiinteasti asettama

a2 |Asentajan rajoittama

Maksimilampétilan raja b1 |Yksikdn kiintedsti asettama

b2 |Asentajan rajoittama

Nykyinen lampétila c |Yksikdn mittaama

Haluttu Iampdtila d |Lisda/vahenna kaantamalla
oikeaa valitsinta.

Alivalikko e |Siirry alivalikkoon
kaantamalla tai painamalla
vasenta valitsinta.

5.3.4 Yksityiskohtainen arvonaytto

Esimerkki:
7.21 Aika/paivamaara
I Tunnit 1
Minuutit 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b

Varaajan lammitystoiminta
c

65

¢ Varaajan lammitystoiminta PAALLA
d Varaajan lammitystoiminta POIS paalta

5.4.2

Tilanlammitys-/jadhdytystoiminto

Kytkeminen PAALLE tai POIS pailta

@ HUOMIO

Huoneen

Kaytts >

jaatymissuoja.
tilanjaahdytystoiminto  kytketaan
Tilanlammitys/-jaadhdytys),

Vaikka

tilanlammitys-/
POIS paalta

([C.2]:
huoneen

jaatymissuojaus voi silti aktivoitua — jos se on kaytdssa.

Menoveden lampétilan ohjauksen ulkoisen
a Asetukset huonetermostaatin ohjauksen suojausta El kuitenkaan
b Arvot taata.
¢ Valittu asetus ja arvo
Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa HUOMIO
Siirry asetusluettelossa. Vesiputken  jaatymisesto. Vaikka tilanlammitys/-

Muuta arvoa.

2/0/0|8
Ssleld

jaahdytystoiminto kytketaan POIS paslta ([C.2]: Kayttd >

Siirry seuraavaan asetukseen. T11an1arrIIn:Itys/-qe.x.at]dytys), vesiputken jaatymisesto
pysyy aktiivisena paalla ollessaan.
Vahvista muutokset ja jatka.
1 |Mene kohtaan [C.2]: Kdytt6 > Tilanlammitys/- QO
L . i . jaahdytys.
5.4 Toiminnon kytkeminen PAALLE tai = "
POIS
. . . . Tilanlimmitys/-jahdytys  Paalla
5.41 Visuaalinen ilmoitus
o ) L. . . e . . I Varaaja Pois
Yksikén tietyt toiminnot voidaan kytked paalle tai pois paalta paalta
erikseen. Jos toiminto kytketdan pois paaltd, vastaava
lampatilakuvake nakyy aloitusnaytéssa harmaana. 2 |Aseta toiminta tilaan Paalla tai Pois paalta. O---01
Tilanlammitys-/jadhdytystoiminto Varaajan lammitystoiminta
a b HUOMIO
Desinfiointitila. Vaikka kytkisit varaajan
lammitystoiminnan POIS paalta ([C.3]: Kayttd > Varaaja),
desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta
desinfioinnin ollessa kaynnissa, AH-virhe tapahtuu.
1 |Siirry kohtaan [C.3]: Kaytt6 > Varaaja. QO
C3 Kaytto
@ @ Tilanlammitys/-jadhdytys Paalla
Varaaja Pois
paalta
a Tilanlammitys-/jaahdytystoiminto PAALLA
b  Tilanldmmitys-/jadhdytystoiminto POIS paalta
2 |Aseta toiminta tilaan P&alla tai Pois padlta. O---03
5.5 Lukematiedot
Tietojen lukeminen
| 1 [Mene kohtaan [8]: Tiedot. [ @0 |
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kayttdopas
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Mahdolliset luettavat tiedot

Valikossa... Voit lukea...

[8.1] Energiatiedot Tuotettu energia, kaytetty sahkd

ja kulutettu kaasu

[8.2] Toimintahdiridhistoria |Vikahistoria

[8.3] Toimittajatiedot Yhteystiedot/tuen numero

[8.4] Anturit Huoneen, varaajan tai lampiman
kayttéveden, ulkoilman ja
menoveden lampdtila (jos

sovellettavissa)

[8.5] Toimilaitteet Kunkin toimilaitteen tilat

Esimerkki: Lampiméan veden
kiertopumppu PAALLA/POIS

[8.6] Kayttotilat Nykyinen kayttstila

Esimerkki: Sulatus/6ljyn
palautus -tila

[8.7] Tietoja Jarjestelman versiotiedot

[8.8] Yhteystila Tietoja yksikon,
huonetermostaatin ja
|&hiverkkosovittimen

yhteystilasta.

[8.9] Kéyttotunnit Jarjestelman tiettyjen osien

kayttotunnit

5.6 Tilan lammityksen/jaahdytyksen
hallinta

5.6.1 Tilankdyttotilan asettaminen

Tietoja tilankayttotiloista
Yksikkosi voi olla lammitys- tai lAmmitys-/jaahdytysmalli:
= Jos yksikkdsi on lammitysmalli, se voi lammittaa tilaa.

= Jos yksikkdsi on lammitys-/jaahdytysmalli, se voi seka lammittéa
etta jadhdyttaa tilaa. Sinun on kerrottava jarjestelmalle, kumpaa
kayttotilaa kayttaa.

Voit kertoa jarjestelmalle seuraavasti mita tilankayttétilaa kayttaa:
Voit... Sijainti

3 |Valitse asetus joka kuukaudelle: O-- Q.
= Kaannettavissa: Ei rajoitettu
= Vain lammitys: Rajoitettu
= Vain jdahdytys: Rajoitettu
4 |Vahvista muutokset. Q:-O

5.6.2 Halutun huonelampétilan muuttaminen

Huoneldmpétilan hallinnan aikana voit kayttdd huonelampdtilan
asetuspistendyttéa halutun huoneldmpdtilan  katsomiseen ja
saatamiseen.

1 |Mene kohtaan [1]: Huone. QO
1
@Huone

2 |Saada haluttu huonelampdtila. O---0}

a b

21=CT

Huone

a Todellinen huonelampdtila

b Haluttu huonelampétila

Jos ajastus on péalla halutun huonelampétilan muuttamisen
jalkeen

= Lampdtila pysyy samana niin kauan, kun ajastettua toimintaa ei
ole.

= Haluttu huoneldmpétila palaa ajastettuun arvoon aina, kun
ajastettu toiminta kaynnistyy.

Voit valttda ajastettua toimintaa kytkemalld ajastuksen pois paalta
(valiaikaisesti).

kuukausittaisen aikataulun mukaan.

Tilankayttotilan asettaminen

1 |Mene kohtaan [4.1]: Tilanlammitys/-jdahdytys > | {@s-O
Kayttotila

2 |Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Q:-O

= Lammitys: Vain lammitys -tila

= Jaahdytys: Vain jadhdytys -tila

= Automaattinen: Kayttotila muuttuu
automaattisesti 1ammityksen ja jaahdytyksen
valilla ulkolampdtilan mukaan. Rajoitettu

kuukausikohtaisesti  asetuksen  Kayttotilan
ajastus [4.2] mukaan.

Automaattisen vaihdon rajoittaminen ajastuksen mukaan
Olosuhteet: Aseta tilankayttétila tilaan Automaattinen.

1 |Mene kohtaan [4.2]: Tilanlammitys/-jdahdytys > | {@s-O
Kayttotilan ajastus.

Tarkistaa, mika tilankayttotila on kaytdéssa. | Aloitusnayttd Huoneldmpétilan ajastuksen kytkeminen pois paalta
Asettaa tilankayttdtilan pysyvasti. Paavalikko 1 |Mene kohtaan [1.1]: Huone > Ajastus. Q:-O
Rajoittaa automaattista vaihtoa 2 |Valitse Ei. Q-0

5.6.3 Halutun menoveden lampétilan
muuttaminen

TIETOJA

Menovesi on vesi, joka lahetetddn lammaonluovuttajiin.
Asentaja asettaa  halutun  menoveden [ampétilan
lammonluovuttajien tyypin mukaan. Saada menoveden
lampétilan asetuksia vain, jos sen kanssa on ongelmia.

Voit kdyttdd menoveden asetuslampétilanayttéa halutun menoveden
lampdtilan katsomiseen ja saatadmiseen.

2 |Valitse kuukausi. ©O---O
Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Kaytto

1 |Mene kohtaan [2]: Pddalue tai [3]: Lisdalue. QO

2

@Pééalue

[T Lisaatue

2 |Saada haluttu menoveden lampdtila. O---O3
ell b
2 |
— [+
350U _
Paaalue
? b
3
— [+

45w

Lis&alue

a Todellinen menoveden lampétila

b Haluttu menoveden lampétila

5.7 Lampiman kayttoveden hallinta

5.71 Uudelleenlammitystila

Uudelleenlammitystilassa [Amminvesivaraaja ldmpenee jatkuvasti
aloitusnaytossa naytettyyn lampdtilaan (esimerkki: 50°C), kun
lampdtila laskee tietyn arvon alle.

Ly
60°C -
50°C
40°C

15°C

-~y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Lamminvesivaraajan lampétila
t Aika

TIETOJA

Jos lamminvesivaraajassa ei ole sisdistad lisdlammitinta,
tilanlammityskapasiteetti voi olla  puutteellinen:  jos
ldAmminta kayttovettd kaytetddn usein, tilanlammityksen/-
jaadhdytyksen toiminta voi keskeytya usein ja pitkaksi aikaa

. TIETOJA
@ K

un ldmminvesivaraajan tila on uudelleenlammitys,
kapasiteettipuutteen ja mukavuusongelmien vaara on
merkittdva. Jos uudelleenlammitystoimintaa on usein,
tilanlammityksen/-jaahdytyksen  toiminto  keskeytetdan
saannollisesti.

TIETOJA

Tilanteessa, jossa lampiman kayttdveden kulutuksen
ennakoidaan olevan vahaista tai olematonta, Vain
uudelleenlammitys -tila voi johtaa odotettua alhaisempiin
lampiman kayttdveden lampdtiloihin. Tallaisissa tilanteissa
on suositeltavaa  vaihtaa  johonkin seuraavista
toimintatiloista:

= Vain ajastettu

= Ajastettu + uudelleenlammitys

5.7.2 Ajastettu tila

Ajastetussa tilassa |dmminvesivaraaja tuottaa kuumaa vettd
ajastimen mukaan. Paras aika lampiman kayttéveden tuottamiseen
varaajassa on y0, koska tilanlammityksen tarve on vahaisempi.

Esimerkki:

Ti
60°C
50°C A
40°C

15°C f=mmm

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Lamminvesivaraajan lampétila
t Aika
= Aluksi  [Amminvesivaraajan
lamminvesivaraajaan tulevan
lampdtila (esimerkiksi: 15°C).

lampétila on  sama  kuin
l@mpiman kayttdveden

= Kello 00:00 Iamminvesivaraaja on ohjelmoitu lammittdmaan vetta
esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Mukavuus = 60°C).

= Aamuisin kaytetaan lamminta vetta ja
lamminvesivaraajan lampétila laskee.

= Kello 14:00 Iamminvesivaraaja on ohjelmoitu lammittdmaan vetta
esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Eko = 50°C). Lamminta vetta
on jalleen saatavilla.

= lltapaivan ja illan aikana kaytetadn taas lammintd vetta ja
lamminvesivaraajan lampédtila laskee uudelleen.

= Kello 00:00 seuraavana paivan sykli alkaa taas alusta.

5.7.3  Ajastettu tila + uudelleenlammitystila

Ajastetussa  tilassa +  uudelleenlammitystilassa  lampiman
kayttdbveden hallinta on sama kuin ajastetussa tilassa. Kun
lamminvesivaraajan lampétila laskee esiasetetun arvon alle
(=uudelleenldammityksen |&dmpdtila — hystereesiarvo; esimerkiksi:
35°C), lamminvesivaraaja lampenee, kunnes se saavuttaa
uudelleenlammityksen asetuspisteen (esimerkiksi: 45°C). Tama
varmistaa, etta lamminta vetta on jatkuvasti saatavilla jonkin verran.

. Esimerkki:
seuraavien asetusten kanssa:
Varaaja > Lammitystila > Vain uudelleenldmmitys.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kayttdopas
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T¢ 3 Ohjelmoi ajastus paivalle Maanantai.
4 Kopioi ajastus muille arkipaiville.
60°C
50°C . 5 Ohjelmoi ajastus paivélle Lauantai ja kopioi se paivalle
45°C 1+ Sunnuntai.
35°CH 6 Anna ajastukselle nimi.
15°C Lo Ajastukseen meneminen
- 1 |Mene kohtaan [1.1]: Huone > Ajastus. QO
00:00 07:00 14:00 21:00 t 2 |Aseta ajastus tilaan Ky11a. QO
T, Lémminvesivaraajan lampétila 3 |Mene kohtaan [1 2] Huone > Lémmitysajastus. RO
t Aika
Viikkoajastuksen siséallon tyhjentaminen
5.7.4 Lamminvesivaraajan tehokas kaytto 1 |Valitse nykyisen ajastuksen nimi. (@O
Tietoja voimakkaasta toiminnasta Ma Kﬁm‘m'&;:m
i | E—
Voimakas toiminta mahdollistaa Ilampiman kayttéveden l'e a:E
lammittdmisen varalammittimella tai lisalammittimellda. Kayta tata 'T): g‘:'g
tilaa paivina, joina lamminta vetta kaytetaan tavallista enemman. la I ——— ]
Su o—————— N
Voimakkaan toiminnan aktiivisuuden tarkastaminen
Jos LF nakyy aloitusnaytdssa, voimakas tila on aktiivisena. 2 |Valitse Poista. QO
Ota Voimakas toiminta kayttdon tai pois kaytosta seuraavasti:
1 |Siirry kohtaan [5.1]: Varaaja > Voimakas toiminta | @O
2 |Kytke tehokas kaytto tilaan Pois p&dlti tai Pa114.| (@O W Poista
AI Nime& uudelleen
@ "
Kayttoesimerkki: Tarvitset vilittomasti lisda lamminti vetta & vaitse
Olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet jo kéyttanyt suurimman osan lamminta kayttdvettasi. 3 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0
= Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintaa lamminvesivaraajan Paivaajastuksen sisallon tyhjentaminen
lammitysta varten. 1 |Valitse paiva, joka sisallon haluat tyhjentaa. e
Silloin voit kayttda voimakasta toimintaa. LAmminvesivaraaja alkaa Esimerkiksi Perjantai
lammittaa vetta lampdétilaan Mukavuus. ——
Kayttdja 1
Ma ol ocC
TIETOJA Ti [ — )
Ke | —— ]
Kun voimakas toiminta on kaytdssd, ongelmat TN e — el
tilanlammityksessa/-jaahdytyksessa ja D
kapasiteettipuutteen/mukavuusongelmien ~ vaara  ovat Su o
merkittavia. Jos lammintd kayttovetta kaytetdan usein,
tiIan_lémm?tyl_(_sep/-_jééhdytyksen toiminta voi keskeytya 2 |Valitse Poista. @s:-O
usein ja pitkaksi aikaa.
5.8 Ajastusnaytto: esimerkki i Poista
Tama esimerkki nayttdd kuinka huoneldmpétilan ajastus asetetaan '::;Z’:aa
paaalueelle lammitystilassa.
TIETOJA
3 |Vahvista valitsemalla OK. QO
Muiden aikataulujen ohjelmoiminen toimii vastaavasti.
Ajastuksen ohjelmointi paivalle Maanantai
Ajastimen ohjelmointi: yleiskatsaus
jast J intt: ylel Y 1 |Valitse Maanantai. QO
Esimerkki: Haluat ohjelmoida seuraavan ajastuksen:
Kayttaja 1
Kayttija 1 N!a o1
| ] ————__u} Ti o1
Ti | ] ————__u} Ke e —
Ke [ ] ————__u} To e —
To [ ] ————__u} Pe o—————— N
Pe [ —— 5] La o——— 0
La O — Su oo
Su [m— 1]
2 |Valitse Muokkaa. QO
Edellytys: Huonelampétilan ajastus on kaytettavissd vain kun
huonetermostaatin  hallinta on aktiivisena. Jos menoveden
lampdtilan hallinta on aktiivisena, voit sen sijaan ohjelmoida
paaalueen ajastuksen. fj Poista
f @ Muokkaa
1 Mene ajastukseen. opio
2 (valinnainen) Tyhjenna viikkoajastuksen sisaltd tai valitun
paivaajastuksen sisalto.
Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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3 |Kayta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja {ORN®) 5 |Toista tdma toiminto muille arkipaiville. —
muokkaa kohdetta oikealla valitsimella. Voit O P
. . R . . T Kayttaja 1
ohjelmoida enintaan 6 toimintoa kullekin paivalle. Ma O mr———mmicC
Palkissa korkea lampdtila on tummempi kuin matala ;‘e =0
lampdtila. To ] — =}
Pe | ——— ]
La e ——
DF.:ilD Ma Su [ ——
12 24
6:00 20°C  22:00 18°C
830 18°C - - Ajastuksen ohjelmoiminen paivalle Lauantai ja kopioiminen
17:30 21°C paivalle Sunnuntai
1 |Valitse Lauantai. QO
Huomautus: Voit tyhjentda toiminnon asettamalla 2 |Valitse Muokkaa. QO
sen ajan aiemman toiminnon aikaan. 3 |Kayta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja ©:--0
4 |Vahvista muutokset. Qse-O muokkaa kohdetta oikealla valitsimella. OO
Tulos: Maanantain aikataulu on maaritetty. L
Viimeisen toiminnon arvo on voimassa seuraavaan % 12 Py
ohjelmoituun toimintoon saakka. Tassa esimerkissa 8:00 21°C
maanantai on ensimmainen ohjelmoitu paiva. Taten 23:00 18°C
viimeinen ohjelmoitu toiminto on voimassa L
seuraavan maanantain ensimmaiseen toimintoon
saakka.
A « c lle ark ’ 4 |Vahvista muutokset. Qz-O
jastuksen kopioiminen muille arkipaiville -
! P P 5 |Valitse Lauantai. Q:--O
1 |Valitse Maanantai. QO : - .
6 |Valitse Kopioi. QO
KavitEa 1 - -
v oyt o 7 |Valitse Sunnuntai. QO
Ti e — ] . PR
ke O——n 8 |Valitse Liita. O
T |
PZ EI:E Tulos:
La o ——
Su N —— | Kayttaja 1
a [ — — B
Ti | —— ]
2 |Valitse Kopioi. Q-0 i
Pe | ——— ]
La O (] C
Su [njm— N
f Poista
@ Muokiea Ajastuksen nimedminen uudelleen
Kopioi
1 |Valitse nykyisen ajastuksen nimi. QN ®)
Kayttaja 1
Tulos: Kopioidun paivan vieressa nakyy "C". ﬁa gl:-:-jg
i [ —
3 |Valitse Tiistai. QO Ke O w0
To | —— ]
e Pe | ——— ]
' KaDyttaja 1 e la o -
Ti o — | Su O —0
Ke e — ]
To o ——
E’e g‘:'g 2 |Valitse Nimea uudelleen. Q-0
a —
Su o ——
4 |Valitse Liita. RO i Posa
AI Nimeé uudelleen
. W Valitse
I Poista
@ Muokkaa
Koplo 3 |(valinnainen) Voit poistaa nykyisen ajastuksen nimen| O--- @},
By s selaamalla merkkej&, kunnes « nakyy ja painamalla
sitten edellisen merkin poistamiseksi. Toista kullekin
ajastuksen nimen merkille.
Tulos: — . - -
4 |Voit nimeté nykyisen ajastuksen selaamalla O--- Q.
e Ké'Dyﬂéié 1 o merkkiluetteloa ja vahvistamalla valitun merkin.
Ti [ e — Ajastuksen nimessa voi olla enintaan 15 merkkia.
Ki o —— . P
Tj [ — 5 |Vahvista uusi nimi. Q:--O
Pe o ——
La e — ]
Su e — ] TIETOJA
Kaikkia ajastuksia ei voi nimeta uudelleen.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kayttdopas
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5 Kaytto

5.9 Saasta riippuva kayra

5.9.1 Mika on saasta riippuva kayra?

Saasta riippuva toiminta

Yksikko toimii saasta riippuvasti, jos haluttu menoveden lampdtila tai
varaajan lampdtila maaritetddn automaattisesti ulkolampdétilan
mukaan. Talléin se on liitetty rakennuksen pohjoisseinalla olevaan
lampdtila-anturiin.  Jos ulkolampétila laskee tai nousee, yksikkd
mukautuu valittdmasti. Nain ollen yksikdn ei tarvitse odottaa
palautetta termostaatita menoveden tai varaajan lampétilan
lisdamista tai vahentamista varten. Koska se reagoi nopeammin, se
estda sisdlampdtilan ja veden lampdtilan suuret nousut ja
pudotukset.

Etu
Saasta riippuva toiminta vahentaa energiankulutusta.
Saasta riippuva kayra

Lampédtilaerojen kompensoimista varten yksikkd luottaa saasta
rippuvaan kayradn. Tama kayrd maarittdd mika varaajan tai
menoveden lampdtilan on oltava eri ulkolampétiloissa. Koska kayran
jyrkkyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten ilmastosta ja
rakennuksen eristyksesta, asentaja tai kayttaja voi saataa kayraa.

Saasta riippuvan kayran tyypit
Saasta riippuvia kayria on 2 tyyppia:
= 2 pisteen kayra

= Kallistus/siirtyma-kayra

Saatdjen tekemiseen voidaan valita haluttu kayratyyppi. Katso
"5.9.4 Saasta riippuvien kayrien kayttd" [» 17].

Saatavuus

Saasta riippuva kayra on kaytettavissa:
= Paaalue — lammitys

= Paaalue — jaahdytys

= Lisaalue — lammitys

= Lisdalue — jaahdytys

= Varaaja (vain asentajille)

TIETOJA

Saasta riippuvan toiminnon kayttdéa varten maarita
paaalueen, lisdalueen tai varaajan asetuspiste oikein.
Katso "5.9.4 Saasta riippuvien kayrien kaytté" [» 17].

5.9.2 2 pisteen kayra

Maarita saasta riippuva kayra nailla kahdella asetuspisteella:
= Asetuspiste (X1, Y2)

= Asetuspiste (X2, Y1)

Nimike Kuvaus

a Valittu saasta riippuva alue:
« % Pasalueen tai lisaalueen lammitys
. iﬁ: Paaalueen tai lisdalueen jadhdytys

= | Lammin kayttévesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkoilman lampdtilasta

Y1, Y2 |Esimerkkeja halutusta varaajan lampdétilasta tai
menoveden lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen
ldmmdnluovuttajaa:

. @: Lattialammitys
. E: Puhallinkonvektoriyksikkd
. [llT: Patteri

. E: Lamminvesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

©--0 Selaa lampétiloja.

O---0} Muuta lampétila.

O--Q@. |Siirry seuraavaan lampétilaan.
Qze-O Vahvista muutokset ja jatka.

5.9.3 Kallistus/siirtyma-kayra

Kallistus ja siirtyma
Maarita saasta riippuva kayra kallistuksen ja siirtyman mukaan:

= Muutos kallistukseen nostaa tai laskee menoveden lampétilaa eri
tavalla eri ulkoilman lampétilalla. Esimerkiksi jos menoveden
lampétila on yleensd hyva, mutta alhaisessa ulkoilman
lampétilassa liian kylma, nosta kallistusta niin, ettd menoveden
lampétilaa nostetaan enemman alhaisemmassa ulkoilman
lampédtilassa.

= Muutos siirtymadn nostaa tai laskee menoveden lampdtilaa
tasaisesti eri ulkoilman lampdtilalla. Esimerkiksi jos menoveden
lampétila on aina hieman liilan kylma kaikilla ulkoilman
lampdtiloilla, nosta siirtymaa vastaavasti, jotta menoveden
lampétila nousee saman verran kaikilla ulkoilman lampétiloilla.

Esimerkkeja

Saasta riippuva kayra, kun kallistus on valittu:

¢

B —a ---b A 1 e

Esimerkki
X1 X2 &
S —t—-a
Saasta riippuva kayra, kun siirtyma on valittu:
Y2
Y1
X1 X2 O

Kayttdopas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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————1¢
E — a -== b 77e
L
- T 7d
| L S
Y3 I -------
Y2 I
Y1
X1 X2 O
Nimike Kuvaus
a Saasta riippuva kayrad ennen muutoksia.
b Saasta riippuva kayra muutosten jalkeen (esimerkki):

= Kun Kallistusta muutetaan, uusi haluttu lampétila
kohdassa X1 on epatasaisesti korkeampi kuin haluttu
lampétila kohdassa X2.

= Kun siitymaa muutetaan, uusi haluttu lampdtila
kohdassa X1 on tasaisesti korkeampi kuin haluttu
lampdtila kohdassa X2.

c Kallistus

Siirtyma

Valittu saasta riippuva alue:
« & Pasalueen tai lisaalueen lammitys
. ﬁ: Paaalueen tai lisdalueen jaahdytys

L
. r Lammin kayttovesi

X1, X2 |Esimerkkeja ulkoilman lampdtilasta

Y1, Y2, |Esimerkkeja halutusta varaajan lampdtilasta tai
Y3, Y4 |menoveden lampdtilasta. Kuvake vastaa alueen
ldammonluovuttajaa:

. @: Lattialdammitys
. E]: Puhallinkonvektoriyksikko
- . Patteri

. Ij: Lamminvesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

Siirry asetuspistetilaan...

[3.4] Lisdalue >
Asetuspistetila

Aseta asetuspistetilaksi...

SR-1lammitys, kiinted
jaahdytys TAI Saasta
riippuva

Lisdalue — jaahdytys

[3.4] Lisdalue >
Asetuspistetila

Sddsta riippuva

Varaaja

[5.B] varaaja >
Asetuspistetila

Rajoitus: Vain asentajille.

Saasta riippuva

Saasta riippuvan kayran tyypin muuttaminen

Jos haluat muuttaa kaikkien alueiden (paa + lisa) ja varaajan tyypin,
siirry kohtaan [2.E] Pddalue > SR-kayratyyppi.

Valitun tyypin nayttdminen onnistuu myds kohdasta:
= [3.C] Lisdalue > SR-kdyratyyppi
= [6.E] Varaaja > SR-kayratyyppi

Rajoitus: Vain asentajille.

Saasta riippuvan kayran muuttaminen

Alue Mene kohtaan...

Paaalue — lammitys [2.5] Pdaalue > Lammityksen
SR-kayra

[2.6] Pddalue > Jaahdytyksen
sdasta riippuva kayra

Pasalue — jadhdytys

Lisdalue — lammitys [3.5] Lisdalue > Lammityksen
SR-kayra

[3.6] Lisdalue > Jaahdytyksen
sdasta riippuva kayra

Lisaalue — jaahdytys

Varaaja Rajoitus: Vain asentajille.

[56.C] Varaaja > SR-kayra

TIETOJA

Enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet

Et voi maarittaa kayraa lampdtiloilla, jotka ovat korkeampia
tai matalampia kuin kyseisen alueen tai varaajan asetetut
enimmais- ja vahimmaisasetuspisteet. Kun enimmais- tai
vahimmaisasetuspiste saavutetaan, kayra tasoittuu.

Saasta riippuvan kadyran hienosaataminen: kallistus/siirtyma-

©:---0 Valitse kallistus tai siirtyma. Kéyrd
O---0l Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa. . . . N
- - - — Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai varaajan sé&asta
O-*Q~  |Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry riippuvaa kéyraa voidaan hienosaataa:
siirtymaan.
. . ) . . Olo on... Hienosaada
Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma. kallistuksella ja
Qs:-O Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon. siirtymalla:
Tavallisissa Kylmissa Kallistus Siirtyma
594 Saasta riippuvien kayrien kaytto ulkoldmpétiloissa | ulkoldampétiloissa
Maarité saasta riippuvat kdyrat seuraavasti: OK Kylma t .
Asetuspistetilan maarittaminen OK Kuuma 1 _
Saastd riippuvan kayran kayttéa varten on maaritettava Kylma OK ! 1
asetuspistetila: Kylmé Kylma _ 1
Siirry asetuspistetilaan... Aseta asetuspistetilaksi... Kylma Kuuma | 1
Paaalue — lammitys Kuuma OK 1 !
[2.4] Péd3alue > SR-1ammitys, kiintea Kuuma Kylma 1 !
Asetuspistetila jaahdytys TAI Saasta
riippuva Kuuma Kuuma — |

Paaalue - jaahdytys

[2.4] Pd3alue >
Asetuspistetila

Saasta riippuva

Lisaalue — lammitys

Saasta riippuvan kadyran hienosaataminen: 2 pisteen kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen tai varaajan saasta
riippuvaa kayraa voidaan hienosaataa:

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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6 Energiansaastovinkkeja

Olo on... Hienosaada
asetuspisteilla:
Tavallisissa Kylmissa Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@
ulkolampoétiloissa | ulkolampoétiloissa
OK Kylma 1 — 1 —
OK Kuuma l — 1 —
Kylma OK — 1 — 1
Kylma Kylma 1 1 1 1
Kylma Kuuma l 1 1 i
Kuuma OK — l — l
Kuuma Kylma 1 ! 1 l
Kuuma Kuuma l l 1 l
@ Katso "5.9.2 2 pisteen kayra" p 16].
6 Energiansaastovinkkeja

Vinkkeja huonelampotilasta

= Varmista, ettd haluttu huonelampétila El ole koskaan liian korkea
(lammitystilassa) tai liian alhainen (jadhdytystilassa) vaan AINA
todellisten tarpeiden mukainen. Kukin s&astetty aste voi saastaa
jopa 6% lammitys-/jaahdytyskuluissa.

= ALA nosta/laske haluttua huoneldmpétilaa tilan |ammittamisen/
jaahdyttamisen  nopeuttamiseksi. Tila El lampene/jadhdy
nopeammin.

= Jos jarjestelman kokoonpanoon kuuluu hitaita lammdonluovuttajia
(esim. lattialdmmitys), valtd suuria vaihteluita halutussa
huonelampétilassa ALAKA anna huoneldampétilan pudota liian
alhaiseksi/nousta liian korkeaksi. Huoneen lammittdmisessa/
jadhdyttdmisessa uudelleen kuluu enemman aikaa ja energiaa.

= Kayta viikoittaista aikataulua tavalliseen tilanlammityksen tai -
jadhdytyksen tarpeisiin. Tarvittaessa voit helposti poiketa
ajastimesta:

= Lyhyt aika: Voit ohittaa ajastetun huonelampétilan seuraavaan
ajastettuun toimintaan saakka. Esimerkki: Kun pidat juhlat tai
kun lahdet pois muutamaksi tunniksi.

= Pitka aika: Voit kayttda lomatilaa.

Vinkkeja lamminvesivaraajan lampotilasta

= Kayta viikoittaista ajastinta tavalliseen lampiman kayttdveden
tarpeeseen (VAIN ajastetussa tilassa).

= Ohjelmoi lammittdmaan ladmminvesivaraaja esiasetettuun
arvoon (Mukavuus = korkeampi lamminvesivaraajan lampétila)
yolla, koska silloin tilanlammitystarve on alhaisempi.

= Jos lamminvesivaraajan lammittdminen kerran ydssa El riita,
ohjelmoi lisaksi lammittdmaan l@mminvesivaraajan
esiasetettuun arvoon (Eko = alhaisempi
ldamminvesivaraajan lampdtila) paivan aikana.

= Varmista, ettd haluttu lamminvesivaraajan lampétila EI ole liian
korkea. Esimerkki: Asennuksen jalkeen laske
lamminvesivaraajan lampdtilaa paivittdin 1°C:lla ja tarkista, onko
lamminta vettad viela riittavasti.

= Ohjelmoi I&mpimén veden kiertopumppu kytkeytyméén PAALLE

VAIN sellaisina vuorokaudenaikoina, jolloin on tarvetta valittdmalle
lampimalle kayttdvedelle. Esimerkki: Aamuisin ja iltaisin.

7 Kunnossapito ja huolto

71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito. Voit katsoa
yhteystiedot/tuen numeron kayttéliittyman kautta.

| 1 |Mene kohtaan [8.3]: Tiedot > Toimittajatiedot. | (@O |

Tehtavat, jotka loppukayttajan on suoritettava:
= Pida yksikon ymparistd puhtaana.

= Pida kayttélittyma puhtaana pehmeilld, kostealla liinalla. ALA
kayta mitdan pesuainetta.

= Tarkista saanndllisesti, ettd vedenpaine on yli 1 bar.
Kylmaaine

Tuote siséltéa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA pééastad kaasuja
ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32
limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maaraykset voivat edellyttaa saanndllisia
tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Taman laitteen sisalla oleva kylmaaine on lievasti syttyvaa.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensd vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ald kaytd yksikkéad ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

HUOMIO

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanto
edellyttda, ettd yksikdn kylm&aineen maara ilmoitetaan
seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylméaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

8 Vianetsinta

Kosketin

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittda ratkaista ongelmaa
itse. Muiden ongelmien kohdalla ota yhteyttd asentajaan. Voit katsoa
yhteystiedot/tuen numeron kayttéliittyman kautta.

Kayttdopas
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8 Vianetsinta

| 1 [Mene kohtaan [8.3]: Tiedot > Toimittajatiedot. | (@O |

8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahairion esiintyessa

Toimintahairion esiintyessad aloitusnaytéssa nakyy seuraavaa
vakavuuden mukaisesti:

. Q: Virhe
. &: Toimintahairio

Voit katsoa lyhyen ja pitkdn kuvauksen toimintahairidsta seuraavasti:

1 |Avaa paavalikko painamalla vasenta valitsinta ja Qz-O
mene kohtaan Toimintahdirid.

Tulos: Naytdssa nakyy lyhyt kuvaus virheesta ja
vikakoodi.

2 |Paina virhenaytossa ?. ?

Tulos: Naytossa nakyy pitka kuvaus virheesta.

8.2 Vikahistorian tarkistaminen

Olosuhteet: Kayttdoikeustasoksi on asetettu edistynyt
loppukayttaja.
1 |Mene kohtaan [8.2]: Tiedot > Q:-O

Toimintahdiriohistoria.

Naet luettelon uusimmista vioista.

8.3 Oire: Olohuoneessa on liian kylma
(kuuma)

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Haluttu huonelampdtila on liian
alhainen (korkea).

Lisaa (vahenna) haluttua
huonelampétilaa. Katso

"5.6.2 Halutun huonelampétilan
muuttaminen" [» 12].

Jos ongelma toistuu paivittain,
tee jokin seuraavista:

= Lisda (vdhenna) esiasetettua
huonelampdétilaa. Katso
kayttajan viiteopasta.

= Saada huonelampétilan
ajastinta. Katso
"5.8 Ajastusnaytto:

esimerkki" [» 14].

Lisaa haluttua menoveden
lampétilaa lammonluovuttajan
tyypin mukaan. Katso

"5.6.3 Halutun menoveden
lampétilan muuttaminen” [» 12].

Haluttua huonelampdtilaa ei
voida saavuttaa.

Saasta riippuva kayra on asetettu|Saada saasta riippuvaa kayraa.
vaarin. Katso "5.9 Saasta riippuva
kayra" [» 16].

8.4 Oire: Hanavesi on liian kylmaa

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Lammin kayttovesi loppuu Jos tarvitset valittomasti
epatavallisen korkean kulutuksen |[Amminta kayttovetta,

takia. aktivoi lamminvesivaraajan
Voimakas toiminta. Tama

Haluttu _ . "
lamminvesivaraajan lampétila on |kuluttaa kuitenkin enemman
liian alhainen. energiaa. Katso

"5.7.4 Lamminvesivaraajan
tehokas kaytto" [» 14].

Jos ongelma toistuu paivittain,
tee jokin seuraavista:

= Lisaa ldamminvesivaraajan
lampétilan esiasetettua arvoa.
Katso kayttajan viiteopasta.

= Saada ld@mminvesivaraajan
lampétilan ajastinta.
Esimerkki: Ohjelmoi
lisaksi ld@mminvesivaraajan
lammitys esiasetettuun arvoon
(Eko-asetuspiste =
alhaisempi varaajan lampatila)
paivan aikana. Katso
"5.8 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 14].

8.5 Oire: Lampopumpun hairio

Kun Iamp6pumppu ei toimi, varalammitin ja/tai lisalammitin voi toimia
hatalammittimena. Se ottaa silloin l@mpdkuorman haltuun joko
automaattisesti tai manuaalisesti.

= Kun Hatd on asetettu tilaan Automaattinen ja lampdpumpun
toiminta hairiintyy:

= ETVH/X: Varalammitin ottaa automaattisesti lampiman
kayttdveden tuotannon ja tilanlammityksen haltuun.
= ETBH/X: Varalammitin ottaa automaattisesti haltuunsa

ldampokuorman ja valinnaisen sailion lisdlammitin - ottaa
haltuunsa lampiman kayttdveden tuotannon.

= Kun Hata on tilassa Manuaalinen ja lampdpumpun toiminta
hairiintyy, lampiman kayttbveden tuotanto ja tilanlammitys
loppuvat.

Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti kayttoliittyman kautta,
siirry Toimintahairio-paavalikkonayttoéon ja vahvista, voiko
varalammitin ja/tai lisdlammitin ottaa lampokuorman haltuunsa vai
ei.

= Vaihtoehtoisesti, kun Hata on asetettu tilaan:

= automaattinen tilanlammitys alennettu / ldammin
kayttovesi paalla, tilanlammitys on heikompi, mutta
ldamminta kayttdvetta on yha saatavilla.

= automaattinen tilanlammitys alennettu / lammin
kayttévesi pois paalts, tilanlammitys on heikompi EIKA
ldamminta kayttovetta ole saatavilla.

= automaattinen tilanlammitys tavallinen / 1ldmmin
kayttovesi pois paalta, tilanlammitys toimii normaalisti,
mutta lamminta kayttovetta El ole saatavilla.

Vastaavasti kuin Manuaalinen-tilassa, yksikkd voi ottaa tdyden

kuorman varalammittimen ja/tai lisdlammittimen kanssa, jos
kayttaja aktivoi tdman Toimintahairio-paavalikkonaytosta.

Kun lampdpumpun toiminta hairiintyy, Q tai & tulee nakyviin
kayttoliittymaan.
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9 Havittaminen

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Lampdpumppu on vahingoittunut. |Katso "8.1 Ohjetekstin
nayttdminen toimintahairién
esiintyessa" [» 19].

TIETOJA

Kun varaldammitin tai lisalammitin ottaa lamp&kuorman
haltuunsa, sédhkénkulutus nousee merkittavasti.

11 Asentajan asetukset:
Asentajan taytettavat taulukot

11.1  Maarityksen apuohjelma

Asetus | Tayta...

8.6 Oire: Jarjestelma pitaa pulputtavaa
aanta kayttoonoton jalkeen.

Jarjestelma

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Jarjestelmassa on ilmaa. Poista ilma jarjestelméasta.®

Virheellinen hydraulinen Asentajan suoritettavissa:

tasapaino. 1  Suorita hydraulinen
tasapainotus, jotta virtaus
jakautuu oikein luovuttajien

valille.
2 Jos hydraulinen tasapaino ei
riita, muuta pumpun

rajoitusasetuksia ([9-0D] ja
[9-0E] jos sovellettavissa).

Sisayksikén tyyppi (vain luku)

Varalammittimen tyyppi
[9.3.1] (vain luku)

Lammin kayttovesi [9.2.1]
Hata [9.5]

Alueiden maara [4.4]
Glykolilla tdytetty

jarjestelma (kenttdasetuksen
[E-OD] yleiskatsaus)

Lisalammittimen
kapasiteetti[9.4.1] (jos
sovellettavissa)

Varalammitin

Erilaiset toimintahairiot. Tarkista nakyyko a tai &

kayttoliittyman aloitusnaytdssa.
Katso lisatietoja viasta kohdasta
"8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahairion

esiintyessa" [ 19].

Jannite [9.3.2]
Maaritykset [9.3.3]
Kapasiteettivaihe 1[9.3.4]

Lisakapasiteettivaihe 2
[9.3.5] (jos sovellettavissa)

@ Suosittelemme ilmanpoistoa yksikdn ilmanpoistotoiminnolla
(asentajan suoritettavissa). Huomioi seuraava, jos poistat ilman
lammonluovuttajista tai kollektoreista:

Padalue

VAROITUS

limanpoisto lammoénluovuttajista ja kollektoreista.
Ennen kuin poistat ilman lammonluovuttajista tai
kollektoreista, tarkista nakyyko kayttoliittyman

alkunaytéssa ﬂ tai &
= Jos ei nay, voit suorittaa ilmanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, ettd huone, jossa haluat suorittaa
ilmanpoiston, on riittavasti ilmastoitu. Syy:
Kylmaainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitd kautta
huoneeseen, johon poistat ilman lammonluovuttajista
tai kollektoreista.

Lauhdutintyyppi [2.7]
Ohjaus [2.9]
Asetuspistetila[2.4]
Ajastus [2.1]

SR-kdyratyyppi [2.E]

Lisaalue (vain jos [4.4]=1, kaksoisalue)

Lauhdutintyyppi [3.7]
Ohjaus (vain luku) [3.9]
Asetuspistetila [3.4]
Ajastus [3.1]

SR-kayratyyppi [3.C] (vain
luku)

9 Havittaminen

Varaaja (jos sovellettavissa)

@ HUOMIO

ALA yritdi purkaa jarjestelm3da itse: jarjestelman
purkamisessa seka kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelyssa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainséadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

Lammitystila [5.6]

Mukavuusasetuspiste [5.2]

Eko-asetuspiste [5.3]

Uudelleenlammitys-
asetuspiste [5.4]

Asetuspistetila [5.B]

SR-kayratyyppi [5.E] (vain
luku)

10 Sanasto

DHW = Lammin kayttovesi
Lammin vesi, jota kaytetdan minka tahansa tyyppisessa
rakennuksessa kotitalouskayttoon.

LWT = Menoveden lampétila
Yksikosta lahtevan veden l[ampdtila.

11.2 Asetukset-valikko

Asetus ‘ Tayta...

pPadalue

Ulkoisen termostaatin
tyyppi [2.A]

Lisaalue (jos sovellettavissa)

Ulkoisen termostaatin
tyyppi [3.A]

Kayttdopas
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11 Asentajan asetukset: Asentajan taytettavat taulukot

Asetus

Tayta...

Tiedot

Toimittajatiedot [8.3]
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