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Turinys

Turinys

1 Apie Sj dokumenta

1 Apie Sj dokumenta
Dékojame, kad jsigijote §j produkta. PraSome:

= AtidZiai perskaityti dokumentacijg prie§ naudojantis vartotojo
sgsaja, kad viskas veikty tinkamai.

2 Naudotojo saugos nurodymai 3 = Papradyti montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis
2.1 BENAIAS ...ttt 3 naudojo konﬁgﬂruodamas sistema_ Pat|kr|nt|‘ ar montuotojas
2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai ..o 4 uzpildé nustatymy lenteles. Jei NE, paprasykite jas uzpildyti.
3 Apie sistema 4 = Saugokite dokumentacijg, kad galétuméte pasinaudoti véliau.
3.1 Iprasto sistemos maketo komponentai............ccccceiiiiiiiniinens 4 Tiksliné auditorija
4 Trumpasis vadovas 5 Galutiniai vartotojai
4.1 Vartotojo teisiy lygmuo ..........cccoiiiieiiiiieeee e 5 Dokumentacijos rinkinys
4.2 Erdvés Sildymas/VESiNimas .........ccceeeviiieeeiiiiieaiie e 5
4.3 Buitinis karstas vanduo ............cccveeeiiiiiicie e 6 SlS dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rmkln! SUdarO:
. = Bendrosios atsargumo priemonés:
5 Eksploatavimas 7 9 P
5.1 Vartotojo sgsaja: @apZvalga .........cccevveeeeieiiieirireieiieeeieieeenas 7 = Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti pries montuodami
5.2 Meniu struktdra: vartotojo nustatymy apzvalga...........cccccceeeeenee 8 = Formatas: popierinis (vidaus jrenginio dézéje)
5.3 Galimi ekranai: apzvalga... 9 .
= Ekspl vimo vadovas:
5.3.1 Pagrindinis ekranas .............ccccceiiiiiiiiiiiis 9 sploata o vadovas
5.3.2  Pagrindinio meniu ekranas .............c.cccocevevevevevevernnnn. 10 = Trumpas bazinio naudojimo vadovas
533  Nuostadiy ekranas 10 « Formatas: popierinis (vidaus jrenginio dézéje)
534 I8samus ekranas su reikSmémis...............cccccceevieene 11 L. e .
54 Veikimo JJUNGIMAS arba ISJUNGIMAS ............eceeeeeererrrere 11 * Vartotojo informacinis vadovas:
5.4.1  Vaizding indiKacija ..........cccervereernniesieeeeeees 11 = ISsamios bazinio ir pazangesnio naudojimo instrukcijos ir
542  Kaip JJUNGTI arba ISJUNGTI ....c.c.coovvvrieecceenn. 11 papildoma informacija
5.5 Informacijos periill].ra ....... R 11 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
Informacijos perZidira.. 1" Norédami rasti savo modelj, naudokite paie$kos funkcijg Q.
Galima perzidreti informacija ............ococoovieeiiiecnnn 12 A i A
5.6 Erdvés Sildymo/ausinimo valdymas 12 * Montavimo vadovas - lauko jrenginys:
5.6.1  Erdvés reZimo nustatymas 12 = Montavimo instrukcijos
5.6.2 Pageidaujamos patalpos temperatdros keitimas ........ 12 - Formatas: popierinis (lauko jrenginio déZéje)
5.6.3 Pageidaujamos iStekan¢io vandens temperatiros
keitimas.........c..cooee.... 12 = Montavimo vadovas — vidaus jrenginys:
5.7 Buitinio karsto vandens valdymas...........cccccceviiiniiiiciiiies 13 » Montavimo instrukcijos
571 Pasildymo reZimas...........ccccooviieiiiiiicieeec e 13 ) o . . . L.
572  Planinis re¥imas 13 = Formatas: popierinis (vidaus jrenginio dezéje)
5.7.3  Planinis + pagildymo reZimas............cccocoreeererrrereeenenn 13 = Montuotojo informacinis vadovas:
574 DHW galingojo rezimo naudojimas.............cc.cceevvueuene 14 - Pasiruogimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...
5.8 Plano ekranas: pavyzadys ........cc.ccoceeeiiiieeiniiiieee e 14
59  Nuo oro priklausoma kreive... 16 . Forr_natas.: ska.\itmeniniai fgilai puslgpyje .ht'tps://www.fjaiclgn.eu.
5.9.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreive?...........ccccoceeeenen. 16 Noredami rasti savo modelj, naudokite paieskos funkcijg .
592 2 tasky kreivé 16 = Papildomos jrangos priedy knyga:
593 Nuolyd2|o-.posl|nk|o krelv.e. ....... s 16 - Papildoma informacija apie papildomos jrangos montavima
5.9.4 Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas..................... 17
. . . = Formatas: popierinis (vidaus jrenginio dézéje) + skaitmeniniai
6 Energijos taupymo patarimai 18 failai svetainéje https://www.daikin.eu. Norédami rasti savo
e e wem modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.
Techniné prieziiira ir tvarkymas 18 o : _ P ) & L o
71 Apzvalga: techniné priezidra ir tvarkymas.............cccooeeverinns 18 Na.UJ.au.SILJ pateiktos d.ok.L.Jmentacuo§ rgd.ak.cuq galite rasti rgglonlneje
Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo montuotojg.
8 Tr'kc'u Salinimas 19 Originali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis kitomis
8.1 Pagalbos teksto iSkvietimas gedimo atveju............c.cccveveniennen. 19 kalbomis yra vertimai.
8.2 Gedimy istorijos tikrinimas 19 .
8.3  Pozymis: jaudiate, kad kambaryje per $alta (karsta)................. 19 Programélé ONECTA
8.4 Pozymis: i$ Ciaupo teka per Saltas vanduo .................cccceeeee. 19 = ‘\\ Jei jusy montuotojas nustaté, galite naudoti
8.5  Pozymis: SlUMInio SiUrblio gedimas...........cccccceeeeersseeseccccreene 19 DAIKIN | rograméle ONECTA savo sistemos basenai
8.6  Simptomas: paruo$ta naudoti sistema gurguliuoja.................... 20 kontroliuoti ir stebéti. Daugiau informacijos Zr.:
9 ISmetimas 20 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
; ofs
10 Zodynas 20 ) —
11 Montuotojo nustatymai: montuotojo i
pildomos lentelés 20 [=] %
11.1  Sgrankos VEdKIS .........ccooviieiiiiiiee e 20 Numeriai
11.2 Nustatymy Meniu .........ccocooiiiiiiiii e 21
Elementy numeriai (pavyzdziui: [4.3]) padés susiorientuoti vartotojo
sgsajos meniu struktdroje.
Eksploatavimo vadovas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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2 Naudotojo saugos nurodymai

1 |Kaip jjungti narSymo kelig: pagrindiniame ekrane ?
arba pagrindinio meniu ekrane paspauskite pagalbos
mygtukg. Ekrano virSutiniame kairiajame kampe
rodomas narS§ymo kelias.

2 |Kaip isjungti narSymo kelig: dar kartg paspauskite ?
pagalbos mygtuka.

Pavyzdys:

Siame dokumente taip pat naudojamas &is nar§ymo kelias.

1 |Eikite j [4.3]: Patalpy Sildymas / vésinimas > QO
Veikimo diapazonas.

Tai reiskia:

nurodymy pateikia uz saugumg
atsakingas asmuo ir jie supranta
galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA Zaisti su Siuo
prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti

v

suaugusiojo.

1 |Pradékite nuo pagrindinio ekrano ir sukdami kairjjj ©:--0O
reguliatoriy eikite j Patalpy Sildymas /
vésinimas.

@)

:gi& Patalpy $ildymas / vésinimas

2 |Paspaude kairjjj reguliatoriy jeikite j submeniu. Qs-O

3 |Sukdami kairjjj reguliatoriy eikite j Veikimo {ORN®)
diapazonas.

;gﬂ’s Veikimo diapazonas

/\ ISPEJIMAS

Norédami iSvengti elektros smagio
arba gaisro:

= NEPLAUKITE jrenginio.

= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis
rankomis.

= Ant jrenginio virdaus NEDEKITE jokiy
objekty su vandeniu.

/N\ ATSARGIAI
= Ant jrenginio virSaus NEDEKITE jokiy
objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo
NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

4 |Paspaude kairjjj reguliatoriy jeikite | submeniu. QO

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

2.1 Bendras

/\ ISPEJIMAS

Jei NEZINOTE, kaip eksploatuoti
jrenginj, kreipkités j montuotoja.

/\ ISPEJIMAS

Sj prietaisg gali naudoti ne jaunesni nei
8 mety vaikai ir mazesniy fiziniy,
jusliniy ar protiniy gebéjimy arba
reikiamos patirties ir ziniy neturintys
Zmones, jeigu juos prizidri ar su saugiu
prietaiso naudojimu susijusiy

= Jrenginiai pazyméti Siuo simboliu:

2

Tai reiskia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI bati
iSmetami kartu su buitinémis atliekomis. NEBANDYKITE
iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistemg, tvarkyti Saltnes§j,
alyva ir kitas dalis TURI jgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS
galiojanciy teisés akty.

renginius  REIKIA pristatyti | specializuotg pakartotinio
panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaigg. Jei § gaminj
utilizuosite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy padariniy aplinkai
ir Zzmogaus sveikatai. Dél papildomos informacijos susisiekite su
savo vietos savivaldybe.

= Baterijos Zymimos Siuo simboliu:

)54

Tai reiSkia, kad baterijos NEGALI bdti iSmetamos kartu su
komunalinémis atliekomis. Jei po simboliu iSspausdintas cheminis
simbolis, jis reiSkia, kad baterijy sudétyje yra sunkiojo metalo,
kurio kiekis virSija tam tikrg koncentracija.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: Svinas (>0,004%).

ISeikvotas baterijas REIKIA pristatyti | specialig pakartotinio
panaudojimo jstaigg. Jei iSeikvotas baterijas iSmesite tinkamai,
padésite iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir Zmogaus
sveikatai.
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3 Apie sistema

2.2

Saugaus eksploatavimo nurodymai

/A ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI

MEDZIAGA

Jrenginyje esantis auSalas yra Siek tiek
degus.

ISPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas taip, kad
nebdty mechaniSkai pazeistas, gerai
védinamoje patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianciy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo
dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

ISPEJIMAS

» NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo
ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti
NEGALIMA naudoti valomujy
medziagy ar priemoniy, kuriy
nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis
auSalas yra bekvapis.

ISPEJIMAS

= Jrenginyje esantis auSalas yra Siek
tiek degus, bet paprastai nuotékio
NEBUNA. Jei patalpoje idteka
auSalas, jam kontaktuojant su
degiklio, Sildytuvo ar viryklés ugnimi
gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingos dujos.

= ISJUNKITE visus degangius $ildymo
prietaisus, iSvédinkite patalpg ir
susisiekite su pardavéju, iS kurio
jsigijote jrenginj.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol
techninés priezilros specialistas
nepatvirtino, kad sistemos dalis, i$
kurios iStekéjo ausalas, yra sutaisyta.

ISPEJIMAS

Oro iSleidimas i$ Sildymo jrenginiy
arba rinktuvy. Pries iSleisdami org i$
Sildymo jrenginiy arba rinktuvy,

patikrinkite, ar vartotojo sgsajos
pagrindiniame ekrane rodoma £\ arba

= Jei nerodoma, org galima isleisti
nedelsiant.

= Jei rodoma, uztikrinkite, kad patalpa,
kurioje ketinate iSleisti org, bty gerai
védinama. Priezastis: j vandens
sistemg galéjo bati pateke ausalo,
todél iSleidziant org i$ Sildymo
jrenginiy arba rinktuvy jo gali patekti
patalpa.

3

Apie sistemg

Sistemos funkcijos priklauso nuo jos schemos:

= erdves Sildymas;

= Erdvés auSinimas

= buiti

nio karsto vandens ruosa (jei yra DHW katilas)

INFORMACIJA

Vésinimas taikomas tik grjiztamyjy modeliy atveju.

INFORMACIJA

Jei pagrindinéje zonoje jrengtas grindinis Sildymas, tada
vésinimo rezimu pagrindinéje zonoje gali bati vykdomas tik
atgaivinimas. Tikro vésinimo vykdyti NELEIDZIAMA.

3.1

Jprasto sistemos maketo
komponentai

Cc B

>

b| &d

[o!

B

o

cooooTo OD>

Pagrindiné zona. Pavyzdys: svetainé.

Papildoma zona. Pavyzdys: miegamasis.

Technikos patalpa. Pavyzdys: garazas.

Lauko jrenginio Siluminis siurblys

Vidaus jrenginio Siluminis siurblys

Buitinio karsto vandens (BKV) katilas

Vidaus jrenginio vartotojo sasaja

Speciali zmogaus komforto sgsaja (BRC1HHDA naudojama
kaip patalpos termostatas)

f Grindinis Sildymas

Radiatoriai, Siluminio siurblio konvektoriai arba
ventiliatoriaus spiralés

=

INFORMACIJA

Vidaus jrenginj ir buitinio karSto vandens katilg (jei
sumontuotas) galima atskirti arba integruoti. Tai priklauso
nuo vidaus jrenginio tipo.

Eksploatavimo vadovas
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4 Trumpasis vadovas

4 Trumpasis vadovas

4.1 Vartotojo teisiy lygmuo

Meniu struktdroje galimos perzidréti ir keisti informacijos kiekis
priklauso nuo vartotojo teisiy lygio:

= Vartotojas: standartinis reZimas

= Patyres
informacijos

vartotojas: rodoma ir leidZziama Kkeisti daugiau

Vartotojo teisiy lygio keitimas

1 |Eikite j [B]: Vartotojo profilis. QO

B

8 Vartotojo profilis

2 |)veskite taikyting vartotojo teisiy lygio PIN koda. —

= Pereikite per skaitmeny sgrasg ir pakeiskite| O-- @l
pasirinktg skaitmen;.

= Zymeklj perkelkite i$ kairés j deSine. {OR®)

= Patvirtinkite PIN kodg ir teskite. Qs-O

Vartotojo PIN kodas
Vartotojas PIN kodas yra 0000.

0000

Patyrusio vartotojo PIN kodas

Patyres vartotojas PIN kodas yra 1234. Dabar vartotojui matomi
papildomi meniu elementai.

Patyres vartotojas

4.2 Erdvés Sildymas/vésinimas

Erdvés sildymo/vésinimo rezimo |[JUNGIMAS arba ISJUNGIMAS

PRANESIMAS

Patalpos apsauga nuo $aléio. Net jei ISJUNGSITE
Sildymo/vésinimo rezimg ([C.2]: Eksploatavimas >
Patalpy Sildymas / vésinimas), patalpos apsauga nuo
SalCio, jei ji jjungta, vis dar galés jsijungti. TacCiau iStekancio
vandens temperatiros valdikliui ir iSorinio patalpos
termostato valdikliui apsauga NEGARANTUOJAMA.

PRANESIMAS

Vandens vamzdzio uzs$alimo prevencija. Net jei
ISJUNGSITE patalpy $ildymo/vésinimo reZimg ([C.2]:
Eksploatavimas > Patalpy $ildymas / vésinimas),
vandens vamzdzio uz8alimo prevencija, jei ji jjungta, liks
aktyvi.

1 |Eikite j [C.2]: Eksploatavimas > Patalpy QO

S§ildymas / vésinimas.

C.2 Eksploatavimas

Patalpy Sildymas / Jjungta
vésinimas

Katilas 1§jungta

2 |Nustatykite veikimg j Tjungta arba ISjungta. O---03

Pageidaujamos patalpos temperatiros keitimas

Valdydami patalpos temperatirg, galite patalpos temperatiros
nuostaciy ekrane nuskaityti ir nustatyti norimg patalpos temperattra.

1 |Eikite j [1]: Patalpa. Q-0
1
@Palalpa

2 |Nustatykite pageidaujamg patalpos temperatira. O---0O1

21oc—U

Patalpa

a Faktiné patalpos temperatira

b Pageidaujama patalpos temperatira

Pageidaujamos iStekancio vandens temperatiiros keitimas

IStekancio vandens temperattros nuostaciy ekrane galite nuskaityti
ir nustatyti norimg iStekancio vandens temperatirg.

1 |Eikite j [2]: Pagrindiné zona arba [3]: Papildoma QO

Zona.

2

@Pagrindiné zona

II[]. Papildoma zona

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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4 Trumpasis vadovas

2 |Nustatykite norimg iStekancio vandens temperatira.
a b

|+
3 5°c D _
Pagrindiné zona
aI\ b
3
— |+
[

450c—U

Papildoma zona

a Faktiné iStekancio vandens temperatira

b Pageidaujama istekancio vandens temperatira

Q)

Galimi veiksmai ekrane

©---0 Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.

OO} Padidinamas arba sumazinamas nuolydis arba
poslinkis.

O---@..  |Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir
pereinama prie poslinkio.
Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.

Qze-O Patvirtinami pakeitimai ir griztama j submeniu.

2 tasky kreivé

Y.

Y

B

2

N

8]

X1 X2

Kaip pakeisti nuo oro priklausoma kreive erdvés sildymo/

X1, X2 Lauko aplinkos temperatira
Y1,Y2 Pageidaujama iStekancio vandens temperatdra

Galimi veiksmai ekrane

vésinimo zonose 1©--O  |Eiti per temperatdros reikmes.
1 Eikite j atitinkamg zona: O---O} Pakeisti temperatira.
Zona Eikite j ... O---Q..  |Pereiti prie kitos temperattros.
Pagrindiné zona - Sildymas [2.5] Pagrindiné zona > Qze-O Patvirtinti pakeitimus ir testi.

Sildymo NOP kreivé

Pagrindiné zona — vésinimas  |[2.6] Pagrindiné zona >

Vésinimo NOP kreivé

Papildoma zona - Sildymas [3.5] Papildoma zona >

Sildymo NOP kreivé

Papildoma zona — vésinimas  |[3.6] Papildoma zona >

Vésinimo NOP kreivé

2 Pakeiskite nuo oro priklausoma kreive.

Yra 2 NOP kreiviy tipai:

[2.E] Pagrindiné zona > PNO kreivés
koregavimo budas priklauso nuo tipo.

Nuolydzio-poslinkio kreivé

Nuolydis. Pakeitus nuolydj,

Poslinkis. Pakeitus poslinkj,

nuolydzio-poslinkio kreivé
(numatytoji) ir 2 taSky kreivé. Prireikus, tipg galima pakeisti
tipas. Kreiviy

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos taip pat zr.:

"5.4 Veikimo JJUNGIMAS arba ISJUNGIMAS" [ 11]

"5.6 Erdvés Sildymo/ausinimo valdymas" [» 12]

"5.8 Plano ekranas: pavyzdys" [» 14]

"5.9 Nuo oro priklausoma kreivé" [» 16]

Vartotojo informacinis vadovas

4.3

Buitinis karstas vanduo

Katilo $ildymo rezimo |JJUNGIMAS arba ISJUNGIMAS

nauja pageidaujama temperatiira nauja pageidaujama temperatira
X1 taske netolygiai didesné negu X1 taske tolygiai didesné kaip ir

pageidaujama temperattra X2

taske. taske.

pageidaujama temperattra X2

PRANESIMAS
Dezinfekavimo rezimas. Net jei ISJUNGETE Kkatilo
Sildymo rezimg ([C.3]: Eksploatavimas > Katilas),

dezinfekavimo rezimas veiks toliau. Tagiau jj ISJUNGUS
veikiant dezinfekcijai, jvyksta AH klaida.

1 |Eikite j [C.3]: Eksploatavimas > Katilas. QO
C.3 Eksploatavimas
Patalpy Sildymas / vésinimas Jjungta
Katilas 1§jungta
X1, X2 Lauko aplinkos temperatdra 2 |Nustatykite veikimg j Ijungta arba I3jungta. Q-0
Y1~Y4 Pageidaujama iStekancio vandens temperatira
a NOP kreivé prie§ pakeitimus Kai keisti katil mperatiiros n m
b NOP kreivé po pakeitimy aip pakeisti katilo temperaturos nustatyma
¢ Nuolydis Tik pasildymas rezimu katilo temperatiros nuostaciy ekrane galite
d  Poslinkis perzidréti ir nustatyti norimg buitinio karsto vandens temperatra.
1 |Eikite j [5]: Katilas. QO
5
[_EJE‘EKatilas
Eksploatavimo vadovas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Eksploatavimas

2 |Pakoreguokite buitinio kar§to vandens temperatirg. | O:--Ol

a b
|

B

50w

Katilas

a Faktiné buitinio karSto vandens temperatira

b Pageidaujama buitinio kar§to vandens temperatira

Kity rezimy atveju nuostaciy ekrang galima tik perzidreti, bet ne
keisti. Vietoje to galima Kkeisti Siuos nustatymus: Komforto
nuostatis [5.2], Ekonomijos nuostatis [5.3] ir Pasildymo
nuostatis [5.4].

INFORMACIJA

Tais atvejais, kai numatomas labai nedidelis DHW
suvartojimas arba jo visai nesuvartojama, naudojant Tik
pasildymas rezimg ir nustacius <45°C katilo temperatira,
DHW temperatira gali bati Zemesné nei numatoma.
Tokiais atvejais rekomenduojama persijungti j vieng i$ Siy
rezimy:

= Tik grafikas

= Grafikas + pasildymas

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos taip pat zr.:

= "5.4 Veikimo JJUNGIMAS arba ISJUNGIMAS" [ 11]
= "5.7 Buitinio karsto vandens valdymas" [» 13]

= "5.8 Plano ekranas: pavyzdys" [» 14]

= Vartotojo informacinis vadovas

5 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Vésinimas taikomas tik grjiztamyjy modeliy atveju.

51 Vartotojo sgsaja: apzvalga
Vartotojo sgsajg sudaro Sie komponentai:
.
5
o

.

a Busenos indikatorius
b LCD ekranas
¢ Reguliatoriai ir mygtukai

a Buasenos indikatorius
b LCD ekranas

¢ Reguliatoriai ir mygtukai
Bisenos indikatorius

Blsenos indikatoriaus LED diodai jsiziebia arba mirksi, rodydami
irenginio veikimo rezima.

LED diodas
Mirksi meélynai

Rezimas Aprasas

Parengtis |renginys neveikia.

Pastoviai
SvieCia melynai

Eksploatavimas |Jrenginys veikia.

Mirksi raudonai |Gedimas |vyko gedimas.

ISsamiau zr. "8.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo
atveju" » 19].

LCD ekranas

LCD ekranas turi miego funkcijg. Praéjus 15 min. neveikos su
vartotojo sgsaja ekranas patamséja. Paspaudus bet kokj mygtuka ar
pasukus bet kokj reguliatoriy, ekranas atsibunda.

Reguliatoriai ir mygtukai
Reguliatoriai ir mygtukai naudojami:
= Narsyti po LCD ekrano langus, meniu ir nuostatas

= ReikSmés nustatyti

“a A ?
a b c d e
Punktas Aprasas
a |Kairysis Kai galima naudoti kairjjj reguliatoriy, LCD ekrane
reguliatoriu [rodomas lankas kairéje puséje.
S = @s-O: pasukite, tada paspauskite kairjjj
reguliatoriy. NarSoma po meniu struktira.
= 10---0: pasukite kairjjj reguliatoriy.
Pasirenkamas meniu elementas.
= Qs«°O: paspauskite  kairjjj  reguliatoriy.
Patvirtinamas pasirinkimas arba pereinama |
submeniu.
b [Mygtukas |*1: paspaudus pereinama 1 veiksmu atgal meniu
Atgal struktdroje.
c |Pagrindinio |#: paspaudus grjztama j pagrindinj ekrana.
ekrano
mygtukas
d |Pagalbos |?: paspaudus parodomas pagalbos tekstas,
mygtukas |susijes su esamu puslapiu (jei yra).
e |DeSinysis |Kai galima naudoti deSinjjj reguliatoriy, LCD

reguliatoriu |ekrane rodomas lankas desinéje puséje.

s = O--@l: pasukite, tada paspauskite deSinjjj

reguliatoriy.  PakeiCiamas  reikSmé  arba
nuostata, rodoma desinéje ekrano puséje.

= O---Ol: pasukite desinjjj reguliatoriy. NarSoma
po galimas reikSmes ir nuostatas.

= O-@.. paspauskite desinjjj reguliatoriy.
Patvirtinamas pasirinkimas ir pereinama prie

kito meniu elemento.
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5 Eksploatavimas

5.2 Meniu struktura: vartotojo nustatymy apzvalga

[1] Patalpa

A

Grafikas

Sildymo grafikas

Vésinimo grafikas

Apsauga nuo SerkSno
Nuostacio intervalas
Patalpos jutiklio nuokrypis
Patalpos komforto nuostatis

3

[1.4] Apsauga nuo Serk$no

Suaktyvinimas
Kambario nuostatis

[2] Pagrinding zona

A

—{ [1.5] Nuostacio intervalas

Grafikas
Sildymo grafikas
() Veésinimo grafikas
Nuostacio rezimas
Sildymo NOP kreive
(*) Vésinimo NOP kreivé
PNO kreivés tipas

Sildymo minimumas

Sildymo maksimumas
(*)  Vésinimo minimumas
(*)  Vésinimo maksimumas

—{ [1.9] Patalpos komforto nuostatis

Sildymo komforto nuostatis

[3] Papildoma zona

A

(*)  Vésinimo komforto nuostatis

Grafikas

Sildymo grafikas
Vésinimo grafikas
Nuostacio rezimas
Sildymo NOP kreive
Vésinimo NOP kreivé
PNO kreives tipas

3

3

r [7.2] Laikas / data

Valandos
Minutés
Metai

Ménuo
Diena

[4] Patalpy Sildymas / vésinimas

Vasaros laikas
Formatas

Veikimo rezimas
(*) Veikimo rezimo grafikas

| [7.3] Atostogos

[5] Katilas

1A

Suaktyvinimas
Nuo

Rezimas Galingas
Komforto nuostatis
Ekonomijos nuostatis
Pasildymo nuostatis
Grafikas

PNO kreive

PNO kreives tipas

Iki

—| [7.4] Tylusis

(**)  Suaktyvinimas
Grafikas
(**) Lygis

[7] Vartotojo nustatymai

l—{ [7.5] Elektros kaina

Kalba

Laikas / data
Atostogos
Tylusis
Elektros kaina
Dujy kaina

Auksta
Vidutiné
Zema
Grafikas

L]

[8] Informacija

Energijos sgnaudy duomenys
Gedimy istorija

Atstovo informacija

Jutikliai

Vykdymo elementai

Veikimo rezimai

Apie

Rysio basena

Veikimo valandos

[8.1] Energijos sgnaudy duomenys

Elektros sgnaudos
Pagaminta Siluma

(***)[D] Belaidis sietuvas

ReZimas

| [B] Vartotojo profilis

| Paleisti i$ naujo

WPS

[C] Eksploatavimas

Salinti i§ debesies

Patalpy Sildymas / vésinimas
Katilas

Namy tinklo rySys
Debesies rysys

A Nuostadiy ekranas

(*) Taikoma tik modeliams, kuriais galima vésinti

(**) Prieiga suteikta tik montuotojui
(***) Taikoma, tik jei sumontuotas WLAN

INFORMACIJA

Atsizvelgiant | pasirinktus montuotojo nustatymus ir

jrenginio tipa, nustatymai bus matomi/nematomi.

Eksploatavimo vadovas
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5 Eksploatavimas

5.3 Galimi ekranai: apzvalga

Dazniausi ekranai yra Sie:

¢ QO OR 1@:-:0

QO

c3 c4

Pagrindinis ekranas

Pagrindinio meniu ekranas

¢ Antriniai ekranai:

c1: nuostaciy ekranas

c2: iSsamus ekranas su reikSmémis

c3: ekranas su nuo oro priklausoma kreive
c4: ekranas su planu

T o

5.3.1

Paspaudus mygtuka # griztama atgal | pagrindinj ekrana.
Pamatysite jrenginio konfigiracijos ir patalpos bei nustatyty
temperatliry apzvalgg. Pagrindiniame ekrane matomi tik simboliai,
taikytini jisy konfigaracijai.

Pagrindinis ekranas

e3 a|1 a2
|| e 26Feb2019 |
Q ‘/‘ \ 22:19 d
A
Ae die
k1
o f
ﬁ 1} ®
5 I (@ (6)——9!
e / — AL < | a2
R § 1 [N p—
|
i1 i2 i3 i4 h1 h2
Galimi veiksmai ekrane
©---0 Eiti per pagrindinio meniu sgrasa.
QO Pereiti j pagrindinio meniu ekrang.
? Jjungti/iSjungti narSymo kelia.
Punktas ‘ AprasSas

a |Buitinis karstas vanduo

a1£
a2 @

Buitinis karstas vanduo

ISmatuota katilo temperatara®

Punktas

‘ Aprasas

Dezinfekcija / galingasis

()

Veikia dezinfekcijos rezimas

L’A

Veikia galingas rezimas

Avariné situacija

o

Siluminio siurblio gedimas, o sistema veikia
Avariné situacija rezimu arba Siluminis siurblys
priverstinai iSjungtas.

Esama data ir laikas

Pazangioji

energija

e1\\é

PaZangioji energija gaunama i$ saulés baterijy
arba pazangiojo tinklo.

e2| A

Pazangioji energija Siuo metu naudojama erdvés
Sildymui.

e3| A

Pazangioji energija Siuo metu naudojama buitiniam
karstam vandeniui ruosti.

Erdvés rezimas

?@2 Vésinimas
Tos Sildymas
Lauko / tylusis rezimas

g1| (6

ISmatuota lauko temperatara®

92| (@

Veikia tylusis reZimas

g3 | [R=

Lauko jrenginys

Vidaus jrenginys / buitinio karsto vandens katilas

h1

Ant grindy statomas vidaus jrenginys su integruotu
katilu

Ant sienos montuojamas vidaus jrenginys

Ant sienos montuojamas vidaus jrenginys su
atskiru katilu

D

1.
h2 bar

Vandens slégis

Pagrindiné zona

i1 |Sumon

tuoto patalpos termostato tipas:

=

Irenginio veikima lemia aplinkos temperatdra, kurig
nurodo speciali zmogaus komforto sgsaja
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas).

Irenginio veikima lemia iSorinis patalpos
termostatas (laidinis arba belaidis).

Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos
termostatas. Jrenginio veikima lemia iStekancio
vandens temperatira, nepriklausomai nuo esamos
patalpos temperatdros ir (arba) patalpos Sildymo
poreikio.

i2 |Sumontuoto Sildymo jrenginio tipas:

Grindinis $ildymas

Ventiliatorinis konvektorius

Radiatorius

is@

ISmatuota patalpos temperatira®

i4 | (35

Istekancio vandens temperatiros nuostatis®

Atostogy rezimas

‘

Veikia atostogy rezimas

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Eksploatavimas

Jrenginio veikima lemia iSorinis patalpos
termostatas (laidinis arba belaidis).

— |Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos
termostatas. |renginio veikimg lemia iStekancio
vandens temperatira, nepriklausomai nuo esamos
patalpos temperataros ir (arba) patalpos Sildymo
poreikio.

k2 |Sumontuoto Sildymo jrenginio tipas:

DDDDD Grindinis $ildymas

Ventiliatorinis konvektorius

" |Radiatorius

k3 @ IStekancio vandens temperatiros nuostatis®

I |Gedimas

O\ |lvyko gedimas.

& I$samiau zr. "8.1 Pagalbos teksto iSkvietimas
gedimo atveju" > 19].

@ Jei atitinkamas rezimas (pvz., erdvés $ildymas) neaktyvus,
apskritimas rodomas pilkai.

5.3.2 Pagrindinio meniu ekranas

Pradékite nuo pagrindinio ekrano ir spausdami (@:-O) arba
sukdami (10---O) kairjjj reguliatoriy atidarykite pagrindinio meniu
ekrang. IS pagrindinio meniu galima patekti j skirtingus nustatymo
ekranus ir submeniu.

2

L Gedimai

@ Patalpa

@ Pagrindiné zona /—— a

[T’ Papildoma zona
¥k Patalpy $ildymas / vésinimas
a Pasirinktas submeniu

Galimi veiksmai ekrane

[ {OX®} Eiti per sarasa.
Qzo-O |eiti | submeniu.
? Jjungti/iSjungti narSymo kelig.
Submeniu Aprasas
01 |2\ arba /N Gedimai |Apribojimas: Rodoma tik jvykus
klaidai.

ISsamiau zr. "8.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo atveju" [» 19].
Apribojimas: Rodoma, tik jei vidaus
jrenginj valdo speciali Zzmogaus
komforto sgsaja (BRC1HHDA
naudojama kaip patalpos termostatas).

[1

@ Patalpa

Nustatoma patalpos temperatara.

[2] (= pagrindine zona |Rodomas atitinkamas jisy pagrindines
zonos Sildymo jrenginio tipo simbolis.

Nustatoma pagrindinés zonos
iStekancio vandens temperatdra.

3

Apribojimas: Rodoma, tik jei yra dvi
iStekancio vandens temperatiros
zonos. Rodomas atitinkamas jasy
papildomos zonos Sildymo jrenginio
tipo simbolis.

[UI Papildoma zona

Nustatoma papildomos zonos (jei ji
yra) iStekancio vandens temperattra.

Punktas ‘ Aprasas Submeniu Aprasas
k |Papildoma zona [4] i§> Patalpy Rodomas atitinkamas jdsy jrenginio
k1 | Sumontuoto patalpos termostato tipas: §ildymas / simbolis.
vésinimas

|renginys perjungiamas j Sildymo arba
vésinimo rezima. Tik Sildanciuose
modeliuose rezimo pakeisti negalima.

Nustatoma buitinio karsto vandens
katilo temperatiara.

.
5] f_ Katilas

Prieiga prie vartotojo nustatymy, pvz.,

[7] O Vartotojo o A
atostogy reZzimo arba tyliojo rezimo.

nustatymai

Rodoma data ir informacija apie

(8] @In-For‘macija ) ) L
vidaus jrengin;.

[9] X Montuotojo Apribojimas: Tik montuotojui.

nustatymai Prieiga prie iSpléstiniy nustatymy.
[Al |8 eksploatavimo  |/Apribojimas: Tik montuotojui.
pradzia Atliekami bandymai ir techniné
priezitra.

[B] 8 Vartotojo Pakfe.i(:iamas aktyvaus vartotojo

profilis profilis.

[C] d) Eksploatavimas Jjungiama arba iSjungiama Sildymo/
vésinimo funkcija bei buitinio karsto
vandens ruosa.

[D] % Belaidis Apribojimas: Rodoma, tik jei jdiegtas

belaidis LAN (WLAN).

Yra nustatymu, kuriy reikia

sietuvas

konfigiruojant ONECTA programéle.

5.3.3 Nuostaciy ekranas

Nuostaciy ekranas rodomas ekranams, apibtdinantiems sistemos
komponentus, kuriems bdtina nuostacio reikSmeé.

Pavyzdziai
[1] Patalpos temperatdros [2] Pagrindinés zonos ekranas
ekranas 2
1
- +
MERE
o 2 1 3 5°c
c Pagrindiné zona
Patalpa

[3] Papildomos zonos ekranas [5] Katilo temperatiros ekranas

3 5

m (7 45. 5 (750.c

Papildoma zona Katilas

Paaiskinimas

d
a2 b2 *
e d d
a e b1\
Galimi veiksmai ekrane
©---0 Eiti per submeniu sgrasa.

QO Eiti j submeniu.

O---O Nustatyti ir automatiSkai pritaikyti norimg

temperatirg.

Eksploatavimo vadovas
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5 Eksploatavimas

Punktas Aprasas
Apatiné temperatiros riba a1 |Fiksuota jrenginio
a2 |Apribota montuotojo
VirSutiné temperataros riba b1 |Fiksuota jrenginio
b2 |Apribota montuotojo
Esama temperatira c |ISmatuota jrenginio
Pageidaujam temperatira d |Sukti desinjjj reguliatoriy
norint padidinti/sumazinti.
Submeniu e |Sukti arba paspausti kairjjj
reguliatoriy norint pereiti
submeniu.

5.3.4 ISsamus ekranas su reik§mémis

Pavyzdys:
7.21 Laikas / data
I Valandos "
Minutés 30
! | ! | | !
a c b a c b

a Nustatymai
b ReikSmés
¢ Pasirinktas parametras ir verté

Galimi veiksmai ekrane

©O---0 Eiti per nustatymy sarasa.
O---O Pakeisti reikSme.

O-Q~  |Pereiti prie kito nustatymo.
Qz-O Patvirtinti pakeitimus ir testi.

5.4 Veikimo JJUNGIMAS arba
ISJUNGIMAS

5.4.1 Vaizdiné indikacija

Tam tikras jrenginio funkcijas galima jjungti arba iSjungti atskirai.
ISjungus funkcija, atitinkama temperatdros piktograma pagrindiniame
ekrane bus rodoma pilkai.

Erdvés Sildymas/vésinimas
a b

39 )

a Erdvés Sildymo/vésinimo rezimas |JJUNGTAS
b  Erdvés Sildymo/vésinimo reZimas ISJUNGTAS

Katilo Sildymo rezimas
c d

) &

¢ Katilo Sildymo rezimas |[JUNGTAS
d Katilo Sildymo rezimas ISJUNGTAS

542  Kaip JJUNGTI arba ISJUNGTI

Erdvés Sildymas/vésinimas

PRANESIMAS

Patalpos apsauga nuo $aléio. Net jei ISJUNGSITE
Sildymo/vésinimo rezimg ([C.2]: Eksploatavimas >
Patalpy Sildymas / vésinimas), patalpos apsauga nuo
SalCio, jei ji jjungta, vis dar galés jsijungti. TaCiau iStekancio
vandens temperatiros valdikliui ir iSorinio patalpos
termostato valdikliui apsauga NEGARANTUOJAMA.

PRANESIMAS

Vandens vamzdzio uzsalimo prevencija. Net jei
ISJUNGSITE patalpy &ildymo/vésinimo reZimg ([C.2]:
Eksploatavimas > Patalpy $ildymas / vésinimas),
vandens vamzdzio uzS$alimo prevencija, jei ji jungta, liks
aktyvi.

1 |Eikite j [C.2]: Eksploatavimas > Patalpy QO

S§ildymas / vésinimas.

C.2 Eksploatavimas

Patalpy Sildymas / Jjungta
vésinimas

Katilas I1§jungta

2 |Nustatykite veikima j Tjungta arba ISjungta. O---01

Katilo Sildymo rezimas

PRANESIMAS

Dezinfekavimo rezimas. Net jei ISJUNGETE katilo
Sildymo rezimg ([C.3]: Eksploatavimas > Katilas),
dezinfekavimo rezimas veiks toliau. Tagiau jj ISJUNGUS
veikiant dezinfekcijai, jvyksta AH klaida.

1 |Eikite j [C.3]: Eksploatavimas > Katilas. QO

C.3 Eksploatavimas

Patalpy Sildymas / vésinimas Jjungta

Katilas 1$jungta

2 |Nustatykite veikimg j Tjungta arba ISjungta. O---03

5.5 Informacijos perziara

Informacijos perzitra

| 1 [Eikite j [8): Informacija. [ @0 |
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5 Eksploatavimas

Galima perziaréti informacija

Meniu... Rodoma...

[8.1] Energijos sanaudy
duomenys

Pagaminta energija, sunaudota
elektros energija ir sunaudotos
dujos

[8.2] Gedimy istorija Gedimy istorija

[8.3] Atstovo informacija Kontaktinis/pagalbos tarnybos

numeris

[8.4] Jutikliai Patalpos, katilo ar buitinio karsto
vandens, lauko ir iStekancio
vandens temperatira (jei

taikoma)

[8.5] Vykdymo elementai Kiekvienos pavaros blsena/

rezimas

Pavyzdys: Buitinio karsto
vandens siurblys JJUNGTAS/
ISJUNGTAS

Dabartinis veikimo rezimas

[8.6] Veikimo rezimai

Pavyzdys: AtSildymo/alyvos
grazinimo rezimas

[8.7] Apie
[8.8] RySio blsena

Sistemos versijos informacija

Informacija apie jrenginio,
patalpos termostato ir LAN
adapterio rySio bisena.

[8.9] Veikimo valandos Specifiniy sistemos komponenty

veikimo valandos

5.6 Erdvés Sildymo/ausinimo
valdymas

5.6.1 Erdvés rezimo nustatymas

Apie erdvés rezimus
Jusy jrenginys gali biti Sildymo arba Sildymo/vésinimo modelio:
= Jei jusy jrenginys yra Sildymo modelio, jis gali Sildyti erdve.

= Jei jusy jrenginys yra Sildymo/vésinimo modelio, jis gali ir Sildyti, ir
vésinti erdve. Turite nurodyti sistemai, kurj rezimg naudoti.

Norédami nurodyti sistemai, kurj erdvés rezimag naudoti, galite:

Galite... Vieta

Patikrinti, kuris erdvés rezimas Siuo metu
naudojamas.

Pagrindinis ekranas

Nustatyti nuolatinj erdvés rezima. Pagrindinis meniu

Apriboti automatinj perjungima pagal
ménesinj plang.

Erdvés rezimo nustatymas

1 |Eikite j [4.1]: Patalpy S$ildymas / vésinimas > Q:-O
Veikimo rezimas
2 |Pasirinkite vieng i$ Siy parink&iy: QO

= Sildymas: tik Sildymo rezimas

= Vésinimas: tik vésinimo rezimas

= Automatinis: rezimas keiCiasi automatiSkai i$
Sildymo | vésinimg ir atvirkScCiai, atsizvelgiant |
lauko temperatara. Taikomas ménesinis
apribojimas pagal Veikimo rezimo grafikas
[4.2].

Automatinio perjungimo pagal plang apribojimas
Salygos: nustatéte erdvés rezimg j Automatinis.

1 |Eikite j [4.2]: Patalpy S$ildymas / vésinimas > Q:-O
Veikimo rezimo grafikas.

Pasirinkite ménes;. ©:--0
3 |Kiekvienam ménesiui pasirinkite parinkt;: O--- QL
= Reversinis: neribojama
= Tik S$ildymas: ribojama
» Tik vésinimas: ribojama
4 |Patvirtinkite pakeitimus. Qs O

5.6.2 Pageidaujamos patalpos temperaturos
keitimas

Valdydami patalpos temperatiirg, galite patalpos temperatiros
nuostaciy ekrane nuskaityti ir nustatyti norima patalpos temperattra.

1 |Eikite j [1]: Patalpa. Q:-O

1

@Patalpa
2 |Nustatykite pageidaujamag patalpos temperatira. O---03

? b
1
-
-+

21ocT

Patalpa

a Faktiné patalpos temperatira

b Pageidaujama patalpos temperatira

Jei pakeitus pageidaujama patalpos temperatiirg yra jjungtas
uzprogramuotas planas

= Kol nebus vykdomas veiksmas pagal plana, temperatira liks tokia
pati.

= Kai bus vykdomas veiksmas pagal plana, pageidaujama patalpos
temperatlra atsistatys j pagal plang numatytg verte.

Veikimo pagal plang galima iSvengti (laikinai) iSjungus temperatarinj
rezima.
Uzprogramuoto patalpos temperatiiros plano iSjungimas
1 |Eikite j [1.1]: Patalpa > Grafikas. QO
2 |Pasirinkite Ne. QO

5.6.3 Pageidaujamos iStekancio vandens
temperatiros keitimas

INFORMACIJA

IStekantis vanduo yra siunc¢iamas | Silumos emiterius.
Pageidaujamg iStekanCio vandens temperatirg pagal
Silumos emiterio tipg nustato montuotojas. IStekancio
vandens temperattros nustatymus keiskite tik susiddre su
problemomis.

IStekancio vandens temperattros nuostaciy ekrane galite nuskaityti
ir nustatyti norimg iStekancio vandens temperatira.

Eksploatavimo vadovas
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5 Eksploatavimas

1 |Eikite j [2]: Pagrindiné zona arba [3]: Papildoma QO
zona.

2

@Pagrindiné zona

IIH- Papildoma zona

2 |Nustatykite norimg iStekancio vandens temperatirg. | O:--Ol

? b
2 |
— [ +
35CD _
Pagrindiné zona
? b
3
— [+

450c—U

Papildoma zona

a Faktiné istekancio vandens temperatlra

b Pageidaujama iStekancio vandens temperatira

5.7 Buitinio karsto vandens valdymas

5.71 Pasildymo rezimas

Kai temperatira nukrenta Zemiau tam tikros vertés, pasSildymo
rezimu DHW katilas nuolat Sildomas iki pagrindiniame ekrane
rodomos temperatdros (pvz.: 50°C).

Ti
60°C -
50°C
40°C

15°C

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW katilo temperatira
t Laikas

INFORMACIJA

Kai DHW Kkatilo rezimu pasSildoma, kyla didelé galios
trdkumo ir komforto problemy rizika. Jeigu paSildoma
daznai, erdvés Sildymas/ausinimas reguliariai
pertraukiamas.

INFORMACIJA

Tais atvejais, kai numatomas labai nedidelis DHW
suvartojimas arba jo visai nesuvartojama, naudojant Tik
pasildymas rezimg, DHW temperattra gali bati Zemesné
nei numatoma. Tokiais atvejais rekomenduojama
persijungti j vieng i$ Siy rezimy:

= Tik grafikas

= Grafikas + pasildymas

5.7.2 Planinis rezimas

Planiniu rezimu DHW katilas ruoSia karStg vandenj pagal plana.
Geriausia, kad katilas ruosty karstg vandenj naktj, nes tada erdves
Sildymo poreikis yra mazesnis.

Pavyzdys:

Tt
60°C
50°C
40°C

15°C m mmm b

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW katilo temperatdra
t Laikas
= IS pradziy BKV katilo temperatlra sutampa su j katilg jtekancio
BKV (pvz., 15°C).

= 00:00 BKV katilas uzprogramuotas pasildyti vanden;j iki i5 anksto
nustatytos reikSmés (pvz., Komfortas = 60°C).

= Ryte naudojate karSta vandenj, todél BKV katilo temperatira
mazéja.

= 14:00 BKV katilas uZzprogramuotas pasildyti vanden;j iki i5 anksto
nustatytos reikSmés (pvz., Ekonomija = 50°C). Vel yra karsto
vandens.

= Dieng ir vakare vél naudojate karStg vandenj, todél BKV katilo
temperatira vél sumazéja.

= Kitos dienos 00:00 ciklas kartojamas.

5.7.3 Planinis + pasildymo rezimas

Planiniu + pasSildymo rezimu buitinis karStas vanduo valdomas taip
pat kaip planiniu rezimu. Taciau, jei DHW katilo temperatlra
nukrenta Zemiau i$ anksto nustatytos reikSmés (=pasildymo katilo
temperatira — histerezés reikSmé; pvz.: 35°C), DHW Kkatilas kaista,
kol pasiekia pasildymo nuostatj (pvz.: 45°C). Taip uztikrinama, kad
visada bty minimalus karsto vandens kiekis.

INFORMACIJA Pavyzdys:
Erdvés Sildymo galios trikumo rizika buitinio karsto
vandens Katilui be vidinio startinio Sildytuvo: jei daznai
naudojamas buitinis karStas vanduo, erdvés Sildymas/
vésinimas bus daznai ir ilgam pertraukiamas, pasirinkus
Siuos parametrus:
Tik pasildymas >Sildymo rezimas > Katilas.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Eksploatavimo vadovas
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5 Eksploatavimas

Ttl Nukopijuokite plang kitoms darbo dienoms.
UZprogramuokite Se3tadienis plang ir nukopijuokite |
60°C Sekmadienis.
50°C A o
45°C 1+ 6 Pavadinkite plana.
35°CH Kaip nueiti j plang
45°C o 1 |Eikite j [1.1]: Patalpa > Grafikas. @O
o 2 |Prie planavimo nustatykite Taip. QO
00:00 07:00 14:00 21:00 t 3 |Eikite j [1.2]: Patalpa > Sildymo grafikas. QO
T, Buitinio karto vandens katilo temperatira Kaip iSvalyti savaitinio plano turinj
t Laikas
I 1 |Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO
5.7.4 DHW galingojo rezimo naudojimas o, Varotoonusti
i .
n | E—
Apie galingajj rezima ?re‘ EI:E
K ]
Rezimas Galingas leidzia Sildyti buitinj karsta vandenj atsarginiu bon
ildytuvu arba startiniu Sildytuvy. Sj reZimg naudokite tomis o
dienomis, kai karSto vandens sunaudojama daugiau nei jprastai.
Tikrinimas, ar jjungtas galingasis rezimas 2 |Pasirinkite Naikinti. G ae)
Jei pagrindiniame ekrane rodoma CF galingasis rezimas jjungtas.
Rezimas Galingas suaktyvinamas ar pasyvinamas taip:
1 |Eikite j [5.1]: Katilas > Rezimas Galingas Qs O ;‘E :::ad‘m
2 |Galingajj rezimg Isjungta arba Ljungta. Q:--O ) Pasirinkti
Naudojimo pavyzdys: nedelsiant reikia daugiau karsto vandens
Susiklosté situacija: 3 |Patvirtinkite pasirinkdami GERAI. QO
= Jau sunaudojote didZigjg dalj buitinio kar$to vandens. Kaip iSvalyti dienos plano turinj
= Negalite laukti kito suplanuoto veiksmo, kada bus paSildytas 1 |Pasirinkite dieng, kurios turinj norite iSvalyti. QO
buitinio karsto vandens katilas. PavyzdZiui, Penktadienis
Tada galima jjungti galingajj rezimg. Buitinio karSto vandens katilas Vartotojo nust. 1
. v . T - Pir [ —— —__ mu[¢)
pradés Sildyti vandenj iki Komfortas temperataros. e —
Tre [ — — B
INFORMACIJA Ket D=
I?en [ — — N
Kai jjungtas galingasis rezimas, galimos erdvés Sildymo/ :Zi g‘:'g
vésinimo ir galios trdkumo problemos. Jei daznai Sildomas
buitinis karStas vanduo, galimi dazni ir ilgi erdvés Sildymo/
ausinimo pertrikiai. 2 |Pasirinkite Naikinti. QO
5.8 Plano ekranas: pavyzdys g
Naikinti
Siame pavyzdyje parodyta, kaip nustatyti pagrindinés zonos [ Redaguoti
patalpos temperattros plang Sildymo rezimu. Kopijuoti
INFORMACIJA
Kity laikmagiy programavimo procediiros panasios. 3 |Patvirtinkite pasirinkdami GERAT. Q-0
Kaip suprogramuoti plana: apzvalga Kaip uzprogramuoti Pirmadienis plang
Pavyzdys: Norite uzprogramuoti tokj plana: 1 |Pasirinkite Pirmadienis. Q-0
o VaDrtotojo nust. 1 ! oir VaDrtotojo nust. 1 o
F N e — S| T ——
Tre OC—m———mmn Tre  O———— 0
Ket O w0 Ket  O— 0
T — ] Pen  O———— 0
Sed O — S
Sek O E— Sek O————0
Prielaida: Patalpos temperatiiros planas galimas, tik jei aktyvus 2 |Pasirinkite Redaguoti. Q-0
patalpos termostato valdymas. Jei aktyvus iStekancio vandens
temperatiros valdymas, tada galite uZprogramuoti pagrindinés
zonos plang.
I Naikinti
1 Eikite j planq. [? Redaguoti
2 (Pasirinktinai) I8valykite viso savaitinio plano turinj arba Kopijuoti
pasirinktos dienos plano turin;.
3 Uzprogramuokite Pirmadienis plana.
Eksploatavimo vadovas DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Eksploatavimas

3 |Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri {ORN®) 5 |Pakartokite Siuos veiksmus kitoms darbo dienoms. —
redgguolvama desm|u<.>J.u.regulilatorluml. Kas‘d|en O---@ Vartotojo nust, 1
galima uzprogramuoti iki 6 veiksmy. Juostoje Pr D mmIC
aukstos temperatlros spalva tamsesné nei Zemos. ‘T‘:e‘ g‘:-:-jg
Ket | —— ]
" P | ——— ]
D(‘):-?izlg Pir S:: e ——
Sek e ——
6:00 20°C  22:00 18°C ©
8:30 18°C - -
17:30 21°C Kaip uzprogramuoti Sestadienis plang ir nukopijuoti
Sekmadienis
Pastaba: Noredami idvalyti veiksma, nustatykite jo 1 |Pasirinkite SeStadienis. -0
laikg kaip ankstesnio veiksmo laika. 2 |Pasirinkite Redaguoti. QO
4 |Patvirtinkite pakeitimus. Qso°O 3 |Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri ©:---0
Rezultatas: Pirmadienio planas nustatytas. redaguojama desiniuoju reguliatoriumi. O---0}
Paskutinio veiksmo verté galioja iki kito .
. ) 2 ) O — Sed
uzprogramuoto veiksmo. Siame pavyzdyje 0 12 24
pirmadienis yra pirma jlisy uzprogramuota diena. 8:00 21°C
Taigi, paskutinis uzprogramuotas veiksmas galioja 23:00 18°C
iki kito pirmadienio pirmo veiksmo. L
Kaip nukopijuoti kity darbo dieny plang
1 |Pasirinkite Pirmadienis. Q-0 4 |Patvirtinkite pakeitimus. QO
" Vartotojo nust. 1 5 |Pasirinkite Sestadienis. Q:--O
it 6 |Pasirinkite Kopijuoti. Q-0
- 7 |Pasirinkite Sekmadienis. e
P ————— 8 |Pasirinkite Tklijuoti. Q-0
—
Se o o Rezultatas:
2 |Pasirinkite Kopijuoti. e p, Jarotjonustt
Ant | —— ]
Tre | —— ]
Ket | ——— ]
Pen | ——— ]
f Naikinti Ses  OC m—C
(— 1
[% Redaguoti Sek o o
Kopijuoti
Kaip pervadinti plang
Rezultatas: Salia nukopijuotos dienos rodoma "C". 1 |Pasirinkite esamo plano pavadinima. Qs -O
3 |Pasirinkite Antradienis. Q- O o VaDrtotojo nust. 1 .
ir
Vartotojo nust. 1 Ant [ — — B
Pir [ ——_ =u[e] Tre [ E—— B
Ant [ —— ] Ket | —— ]
L —— Pen Dm0
Ket e E—————— ] Ses O ——
Pen Oy Sek O —0
Ses e — ]
Sek e — ]
2 |Pasirinkite Pervadinti. Q-0
4 |Pasirinkite Tklijuoti. QO
S W Naikint
W N ! Al Pervadinti
@ Redaguoti % Pasirinkti
Kopijuoti
B} Iijuoti
3 |(Pasirinktinai) Norédami istrinti esama plano O---Q,
pavadinima, pereikite per simboliy sgrasa, kol bus
Rezultatas: parodyta «, tada paspauskite, kad pasalintuméte
Vartotojo nust. 1 ankstesnj simbolj. Pakartokite kiekvienam plano
pr o Be pavadinimo simboliui.
Ant [ ———— ]
;’:{ g‘:E 4 |Norédami pavadinti esamg plana, pereikite per O---Q.
Pen O——————10 simboliy sgrasg ir patvirtinkite pasirinktg simbol].
23 g‘:'g Plano pavadinimag gali sudaryti iki 15 simboliy.
5 |Patvirtinkite naujg pavadinima. Q:z-O
INFORMACIJA
Ne visus planus galima pervadinti.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Eksploatavimo vadovas
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5 Eksploatavimas

5.9 Nuo oro priklausoma kreivé

5.9.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivé?

Nuo oro priklausomas veikimas

Jrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama iStekancio
vandens temperatira arba katilo temperatira automatiskai
nustatoma pagal lauko temperatlirg. Todél jis prijungiamas prie
temperatdros jutiklio, esancio ant pastato Siaurinés sienos. Jei lauko
temperatira krenta arba kyla, jrenginys iSkart tai kompensuoja.
Todél jrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidinty arba
sumazinty iStekancio vandens arba katilo temperatiirg. Kadangi jis
reaguoja greiiau, iSvengiama dideliy vidaus temperatlros bei
vandens temperatiros Ciaupuose kilimy ir kritimy.

Pranasumas
Nuo oro priklausomas veikimas sumazina energijos sgnaudas.
Nuo oro priklausoma kreivé

Kad jrenginys galéty kompensuoti temperatiros skirtumus, jis veikia
pagal nuo oro priklausomg kreive. Si kreivé apibréZia, kokia turi bati
katilo arba iStekancio vandens temperatira esant skirtingoms lauko
temperatiros vertéms. Kreivés nuolydis priklauso nuo tokiy vietos
sglygy kaip klimatas ir pastato izoliacija, todél montuotojas arba
vartotojas gali pakoreguoti kreive.

Nuo oro priklausomos kreivés tipai
Yra 2 nuo oro priklausomy kreiviy tipai:
= 2 ta8ky kreivé

= Nuolydzio-poslinkio kreivé

Kurio tipo kreive naudoti koregavimui priklauso nuo jisy asmeninio
pasirinkimo.  Zr. "594 Nuo oro priklausomy kreiviy
naudojimas" [» 17].

Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreivé tinkama:
= Pagrindiné zona — Sildymas

= Pagrindiné zona — vésinimas

= Papildoma zona — Sildymas

= Papildoma zona — vésinimas

= Katilas (pasiekiama tik montuotojams)

INFORMACIJA

Norédami, kad sistemos veikimas priklausyty nuo oro,
teisingai sukonfigiruokite pagrindinés zonos, papildomos
zonos ar katilo nuostatj. Zr. "5.9.4 Nuo oro priklausomy
kreiviy naudojimas" [» 17].

5.9.2 2 tasky kreivé

Apibrézkite nuo oro priklausoma kreive su Siais dviem nuostaciais:
= Nustatymas (X1, Y2)
= Nustatymas (X2, Y1)

Pavyzdys

S —t—-a

Y2

Y1

X1 X2 A

Punktas Aprasas

a Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:
» %45 pagrindinés arba papildomos zonos Sildymas
. iﬁ: pagrindinés arba papildomos zonos vésinimas

.
. r buitinis karstas vanduo

X1, X2 |Lauko aplinkos temperatdros pavyzdziai

Y1, Y2 |Pageidaujamos katilo temperatiros arba iStekancio
vandens temperatdros pavyzdziai. Piktograma atitinka
tos zonos Sildymo jrengin;:

. @: grindinis Sildymas
. E: ventiliatorinis konvektorius

. [llT: radiatorius

. E: buitinio karsto vandens katilas

Galimi veiksmai ekrane

©:---0O Eiti per temperatiros reikSmes.
O---0} Pakeisti temperatirg.

O---Q..  |Pereiti prie kitos temperataros.
Qze-O Patvirtinti pakeitimus ir testi.

5.9.3 Nuolydzio-poslinkio kreivé

Nuolydis ir poslinkis
Apibrézkite nuo oro priklausomg kreive pagal jos nuolyd; ir poslinkj:

= Pakeiskite nuolydj, kad iStekancio vandens temperattra skirtingai
didéty arba mazéty esant skirtingoms aplinkos temperattros
vertéms. Pavyzdziui, jei iStekancio vandens temperatira bendrai
yra tinkama, bet esant Zemai aplinkos temperatdrai — per zema,
padidinkite nuolydj, kad iStekancio vandens temperatira bity tuo
labiau didinama kuo labiau mazéja aplinkos temperatira.

= Pakeiskite poslinkj, kad iStekancio vandens temperatira vienodai
didéty arba mazéty esant skirtingoms aplinkos temperatiros
vertéms. Pavyzdziui, jei iStekanCio vandens temperatira visada
Siek tiek per Zema esant skirtingoms aplinkos temperattros
vertéms, paslinkite kreive | virSy, kad esant visoms aplinkos
temperatlros vertéems iStekancio vandens temperatira padidéty
vienodai.

Pavyzdziai

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas nuolydis:

X1 X2 4

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas poslinkis:

Eksploatavimo vadovas
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————1¢
8 —a ---b 1 e
L
- T 7d
| L S
Y3 I -------
Y2 I
Y1
X1 X2 O
Punktas Aprasas
a NOP kreivé prie$§ pakeitimus.

b NOP kreivé po pakeitimy (kaip pavyzdys):

= Pakeitus nuolydj, nauja pageidaujama temperattra X1
taske netolygiai didesné negu pageidaujama
temperatira X2 taske.

= Pakeitus poslinkj, nauja pageidaujama temperatira
X1 taSke tolygiai didesné kaip ir pageidaujama
temperatira X2 taske.

c Nuolydis

Poslinkis

Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:
« % pagrindinés arba papildomos zonos $ildymas
. ﬁ: pagrindinés arba papildomos zonos vésinimas

1
. F buitinis karstas vanduo

X1, X2 |Lauko aplinkos temperatiiros pavyzdziai

Y1, Y2, |Pageidaujamos katilo temperattros arba iStekancio
Y3, Y4 |vandens temperatlros pavyzdziai. Piktograma atitinka
tos zonos Sildymo jrengin;:

. @: grindinis Sildymas
. E]: ventiliatorinis konvektorius

. [ﬂT: radiatorius

. Ij: buitinio kar$to vandens katilas

Galimi veiksmai ekrane

©:---0 Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.

O---0l Padidinamas arba sumazinamas nuolydis arba
poslinkis.

O-Q. |Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir

pereinama prie poslinkio.

Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.

Q:-O Patvirtinami pakeitimai ir grjiztama j submeniu.

594 Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas

Sukonfiglruokite nuo oro priklausomas kreives pagal tolesnius
nurodymus:

Nustatymo rezimo apibrézimas

Norint naudoti nuo oro priklausomg kreive, reikia apibrézti teisingg
nustatymo rezima:

Eikite | nustatymo rezimg ... | Nustatykite nustatymo rezima

Pagrindiné zona — vésinimas

Nuo oro priklausomas
veikimas

[2.4] Pagrindiné zona >
Nuostacio rezimas

Papildoma zona - Sildymas

[3.4] Papildoma zona >
Nuostacio rezimas

Nuo oro priklausomas
S§ildymas, fiksuotas
vésinimas ARBA Nuo oro
priklausomas veikimas

Papildoma zona - vésinimas

[3.4] Papildoma zona > Nuo oro priklausomas

Nuostacio rezimas veikimas

Katilas

[5.B] Katilas > Nuostacio Apribojimas: pasiekiama tik
rezimas montuotojams.

Nuo oro priklausomas

veikimas

Eikite j nustatymo rezimg ... | Nustatykite nustatymo rezima

Pagrindiné zona — Sildymas

[2.4] Pagrindiné zona >
Nuostacio rezimas

Nuo oro priklausomas
S§ildymas, fiksuotas
vésinimas ARBA Nuo oro
priklausomas veikimas

Nuo oro priklausomos kreivés tipo pakeitimas

Norédami pakeisti visy zony (pagrindinés bei papildomos) ir katilo
tipg, eikite j [2.E] Pagrindiné zona > PNO kreivés tipas.

Perzidréti, koks tipas pasirinktas, taip pat galima Siuo badu:
= [3.C] Papildoma zona > PNO kreivés tipas
= [6.E] Katilas > PNO kreivés tipas
Apribojimas: pasiekiama tik montuotojams.
Nuo oro priklausomos kreivés pakeitimas

Zona Eikite j ...
Pagrindiné zona - Sildymas

[2.5] Pagrindiné zona >
Sildymo NOP kreivé

Pagrindiné zona — vésinimas |[2.6] Pagrindiné zona >

Vésinimo NOP kreivé

Papildoma zona - Sildymas [3.5] Papildoma zona >

Sildymo NOP kreivé

Papildoma zona — vésinimas |[3.6] Papildoma zona >

Vésinimo NOP kreivé

Katilas Apribojimas: pasiekiama tik

montuotojams.

[5.C] Katilas > PNO kreivé

INFORMACIJA

Maksimalus ir minimalus nuostaciai

Negalima sukonfigdruoti kreiveés, kurios temperatiros yra
aukstesnés arba Zemesnés negu tai zonai arba katilui
nustatyti maksimalus ir minimalus nuostaciai. Pasiekus
maksimalig arba minimalig nustatytg verte, kreivé eina
tiesiai.

Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: nuolydzio-poslinkio
kreive

Tolesnéje lenteléje apraSyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo
oro priklausomg kreive:

Jaudiate, kad ... Tikslinkite naudodami
nuolydj ir poslinki:
Esant jprastai |Esant zemailauko| Nuolydis | Poslinkis
lauko temperatirai ...
temperatirai ...

GERAI Salta 1 —
GERAI Karsta l —
Salta GERAI l I
Salta Salta — 1
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6 Energijos taupymo patarimai

Jauciate, kad ... Tikslinkite naudodami
nuolydj ir poslinkj:
Esant jprastai |Esant zemai lauko| Nuolydis | Poslinkis
lauko temperaturai ...
temperatirai ...
Salta Karsta ! 1
Karsta GERAI T |
Karsta Salta 1 l
Karsta Karsta — 1

Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: 2 tasky kreivé

Tolesnéje lenteléje aprasyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo
oro priklausoma kreive:

Jauciate, kad ... Tikslinkite naudodami
nustatymus:
Esant jprastai |Esant zemai lauko| Y2 | Y1@ | X1@ | X2@
lauko temperatirai ...
temperatirai ...
GERAI Salta 1 — 1 —
GERAI Karsta l — l —
Salta GERAI — 1 — 1
Salta Salta 1 1 1 1
Salta Karsta ! 1 ! 1
Karsta GERAI — ! — !
Karsta Salta 1 ! 0 !
Karsta Karsta l l 1 l
@ Zr."5.9.2 2 tasky kreive" P 16].
6 Energijos taupymo patarimai

Patarimai dél patalpos temperatiiros

= Pasirtpinkite, kad pageidaujama patalpos temperatira NIEKADA
nebity aukstesné (Sildymo rezimu) arba Zemesné (ausinimo
rezimu), bet VISADA atitikty faktinius jasy poreikius. Kiekvienas
sutaupytas laipsnis gali sumazinti Sildymo/ausinimo iSlaidas
beveik 6%.

» NEDIDINKITE/NEMAZINKITE pageidaujamos patalpos
temperatiros, kad paspartintuméte erdvés Sildyma/vésinima.
Erdvé greitiau NEJSILS/NEATVES.

= Jei sistemos Sildymo jrenginiai léti (pvz., grindinis Sildymas),
venkite dideliy pageidaujamos patalpos temperatlros svyravimy ir
NELEISKITE patalpos temperatlrai per daug nukristi/pakilti.
Reikés daugiau laiko ir energijos vél prisildyti/atveésinti patalpa.

= Naudokite jprasto erdvés Sildymo arba ausinimo savaitinj plana.
Jei reikia, galite lengvai nukrypti nuo plano:

= Trumpam: galite laikinai pakeisti suplanuotg patalpos
temperatirg iki kito suplanuoto veiksmo. Pavyzdys: kai
priimate svecius arba iSeinate porai valandy.

= llgam: galite naudoti atostogy rezima.

Patarimai apie DHW katilo temperatiirg

= Naudokite jprasto buitinio kar§to vandens naudojimo savaitinj
plana (TIK planiniu rezimu).

= Uzprogramuokite DHW katilo Sildymg iki i§ anksto nustatytos
reik§meés (Komfortas = didesné DHW katilo temperatira) naktj,
nes tada reikia maziau Sildyti erdve.

= Jei DHW katilo Sildymo karta per nakti NEPAKANKA,
uzprogramuokite papildomg DHW katilo Sildymg iki iS anksto
nustatytos reikSmés (Ekonomija = mazesné DHW katilo
temperatira) dieng.

= Pasirtpinkite, kad pageidaujama DHW katilo temperatlra
NEBUTUY per auk$ta. Pavyzdys: sumontave kasdien po 1°C
mazinkite DHW katilo temperattrg ir tikrinkite, ar pakanka karsto
vandens.

= Uzprogramuokite JJUNGTI buitinio kar$to vandens siurblj TIK tuo
dienos metu, kai naudojama daug kardto vandens. Pavyzdys:
ryte ir vakare.

7 Techniné prieziura ir
tvarkymas

71 Apzvalga: techniné prieziura ir
tvarkymas

Montuotojas turi kasmet atlikti technine priezitrg. Vartotojo sgsajoje
galite rasti kontaktinj/pagalbos tarnybos numer;j.

1 |Eikite j [8.3]: Informacija > Atstovo Q-0

informacija.

Bladami galutinis vartotojas, turite:
= Palaikyti vietos aplink jrenginj Svarg.

» Sluostyti vartotojo sgsajg minksta, drégna $luoste. Valyti
NENAUDODAMI plovikliy.

= Reguliariai tikrinkite, ar vandens slégis yra didesnis nei 1 baras.
Ausalas

Siame produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukeliangiy dujy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32
Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

Laikantis taikomy teisés akty, jrenginj gali tekti periodiSkai tikrinti dél
auSalo nuotékio. Dél i§samesnés informacijos kreipkités |
montuotoj3.

A |SPEJIMAS! LIEPSNIOJI MEDZIAGA
Irenginyje esantis auSalas yra Siek tiek degus.

A ISPEJIMAS

= Jrenginyje esantis auSalas yra Siek tiek degus, bet
paprastai nuotékio NEBUNA. Jei patalpoje isteka
ausalas, jam kontaktuojant su degiklio, Sildytuvo ar
viryklés ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingos dujos.

= ISJUNKITE visus degangius &ildymo prietaisus,
iSvédinkite patalpg ir susisiekite su pardavéju, iS kurio
isigijote jrenginj.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol techninés priezitros
specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, i$ kurios
iStekéjo ausalas, yra sutaisyta.

A |SPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomujy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

Eksploatavimo vadovas
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8 Trik€iy Salinimas

@ PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy
dujy emisijas reglamentuojanius teisés  aktus
reikalaujama, kad buty nurodomas jrenginio ausalo svoris
ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
ausalo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg] / 1000

Dél issamesnés informacijos kreipkités j montuotoja.

8 TrikCiy Salinimas
Kontaktai

ISvardytus pozymius turin€ias problemas gali bandyti spresti patys.
Jei kilty kitokiy problemy, kreipkités j montuotojg. Vartotojo sgsajoje
galite rasti kontaktinj/pagalbos tarnybos numer;.

1 |Eikite j [8.3]: Informacija > Atstovo QS ®)

informacija.

8.1 Pagalbos teksto iSkvietimas
gedimo atveju

lvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane
bus rodoma:

. Q: klaida

. &: gedimas

Galima iSkviesti trumpg arba ilgg gedimo aprasyma, atliekant Siuos
veiksmus:

1 |Paspaude kairjjj reguliatoriy atidarykite pagrindinj Qs--O
meniu ir eikite j Gedimai.

Rezultatas: ekrane rodomas trumpas klaidos
aprasymas ir klaidos kodas.

2 |Paspauskite ? klaidos ekrane. ?

Rezultatas: ekrane rodomas ilgas klaidos
aprasymas.

8.2 Gedimy istorijos tikrinimas

Salygos: Nustatomas vartotojo teisiy lygis — patyres galutinis
vartotojas.

‘ 1 ‘Eikitej[8.2]: Informacija > Gedimy istorija. ‘ QO ‘

Matote naujausiy gedimy sgrasa.

8.3 Pozymis: jauciate, kad kambaryje
per salta (karsta)

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Per Zzema (auksta) pageidaujama |Padidinkite (sumazinkite)
patalpos temperatara. pageidaujamg patalpos
temperatira. Zr.

"5.6.2 Pageidaujamos patalpos
temperatdros keitimas" > 12].

Jei problema kartojasi kasdien,

atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:

= Padidinkite (sumazinkite)
patalpos  temperatiros i$
anksto nustatytg reikdme. Zr.
vartotojo informacinj vadova.

= Koreguokite patalpos
temperatlros plana. Zr.
"5.8 Plano ekranas:
pavyzdys" [» 14].

Padidinkite pageidaujamg
iStekancio vandens temperatiirg
pagal $ildymo jrenginio tipg. Zr.
"5.6.3 Pageidaujamos iStekancio
vandens temperatiros

keitimas" [» 12].

Pakoreguokite nuo oro
priklausoma kreive. Zr. "5.9 Nuo

Nepavyksta pasiekti
pageidaujamos patalpos
temperatdros.

Nuo oro priklausoma kreivé
nustatyta neteisingai.

oro priklausoma kreivé" [» 16].

8.4 Pozymis: iS Ciaupo teka per Saltas
vanduo

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Jei tuojau pat reikia buitinio
karsto vandens, jjunkite

DHW katilo Rezimas Galingas.
Taciau bus suvartota daugiau
energijos. Zr. "5.7.4 DHW
galingojo rezimo

naudojimas” [» 14].

Pasibaigeé buitinis karstas
vanduo, nes buvo nejprastai
intensyviai naudojamas.

Per Zema pageidaujama
DHW katilo temperatira.

Jei problemos kartojasi kasdien,

atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:

= Padidinkite DHW katilo
temperatlros is anksto
nustatytg reikSme. Zr. vartotojo
informacinj vadova.

= Koreguokite DHW katilo
temperatlros plana.
Pavyzdys: uzprogramuokite
papildomg DHW katilo Sildymag
iki i§ anksto nustatytos
reikSmeés (Ekonomijos
nuostatis = mazesné katilo
temperatira)  dieng.  Zr.
"5.8 Plano ekranas:
pavyzdys" [» 14].

8.5 Pozymis: Siluminio siurblio
gedimas
Kai Siluminis siurblys neveikia, kaip avarinj galima naudoti atsarginj

Sildytuvg ir (arba) startinj Sildytuvg. Tada jis perima Silumine apkrovg
automatiskai arba nustacius rankiniu bidu.
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9 ISmetimas

= Jei Avariné situacija nustatytas | Automatinis ir sugedo
Siluminis siurblys:

= ETVH/X atveju: atsarginis Sildytuvas automatiSkai perima
buitinio karSto vandens ruosg ir erdvés Sildyma.

= ETBH/X atveju: atsarginis Sildytuvas automatiSkai perima
Sildymo apkrovg, o startinis Sildytuvas pasirinktiniame katile
perima buitinio karsto vandens ruosa.

= Kai pasirinktas Avariné situacija nustatymas Neautomatinis
ir sugenda Siluminis siurblys, buitinio karSto vandens ruo$a ir
erdveés Sildymas sustabdomi.

Norédami rankiniu budu atkurti per vartotojo sgsajg, eikite |
Gedimai pagrindinio meniu ekrang ir patvirtinkite, ar atsarginis
Sildytuvas ir (arba) startinis Sildytuvas gali perimti Silumine
apkrova.

= Arba, kai nustatyta Avariné situacija parinktis:

= autom. SH sumazinta / DHW ijungta, erdves Sildymas
sumazintas, bet buitinj karstg vandenj vis dar galima naudoti.

= autom. SH sumazinta / DHW iSjungta, erdvés Sildymas
sumazintas ir buitinio kar$to vandens NERA.

= autom. SH iprasta / DHW 1iSjungta, erdvés Sildymo

rezimas veikia kaip jprastai, bet buitinio karsto vandens NERA.
Panasiai kaip Neautomatinis rezimu, jrenginys gali perimti visg
apkrovg ir perduoti atsarginiam Sildytuvui ir (arba) startiniam
Sildytuvui, jei vartotojas tokig parinktj suaktyvina Gedimai
pagrindinio meniu ekrane.

Kai suges Siluminis siurblys, vartotojo sasajoje bus rodoma Q arba

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Zr. "8.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo atveju" [» 19].

Siluminis siurblys sugedes.

INFORMACIJA

Kai atsarginis Sildytuvas arba startinis Sildytuvas perims
visg 8ildymo apkrova, bus suvartojama daug daugiau
elektros.

8.6 Simptomas: paruosta naudoti
sistema gurguliuoja

A |SPEJIMAS

Oro iSleidimas i$ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy. Pries
iSleisdami org i§ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy,
patikrinkite, ar vartotojo sgsajos pagrindiniame ekrane
rodoma B arba &

= Jei nerodoma, org galima iSleisti nedelsiant.

= Jei rodoma, uztikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate
iSleisti org, baty gerai védinama. Priezastis: | vandens
sistemg galéjo biti pateke ausalo, todél iSleidziant org
i§ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy jo gali patekti j
patalpa.

9 ISmetimas

@ PRANESIMAS

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti
sistemg, tvarkyti auSalo medziagg, tepalg ir kitas dalis
BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy
rasiavimo ir utilizavimo jstaigas.

10  Zodynas

DHW = buitinis karstas vanduo
Kar$tas vanduo naudodamas bet kokio tipo pastatuose
buiciai.

LWT = istekancio vandens temperatiira
Vandens temperatira jrenginio vandens iSleidimo vietoje.

1 Montuotojo nustatymai:
montuotojo pildomos lentelés

11.1  Sarankos vediklis

Nustatymas ‘ |rasykite...

Sistema

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Sistemoje yra oro. ISleiskite org i§ sistemos.®

Netinkamas hidraulinis balansas. |Atlieka montuotojas:

1 Atlikite hidraulinj
balansavimg, kad srautas
blty tinkamai paskirstytas
tarp Sildymo jrenginiy.

2 Jei hidraulinio balansavimo
nepakanka, pakeiskite
siurblio ribojimo nustatymus
([9-0D] ir  [9-OE], jei
taikoma).

|vairios triktys. Patikrinkite, ar vartotojo sgsajos

pagrindiniame ekrane rodoma
arba & Norédami gauti
daugiau informacijos apie
gedima, zr. "8.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo atveju" [ 19].

@ Rekomenduojame i$leisti org naudojant jrenginio oro i$leidimo
funkcija (turi atlikti montuotojas). Jei iSleidinésite org i$ Sildymo
irenginiy arba kolektoriy, turékite omenyje:

Vidaus jrenginio tipas (tik
skaitoma)

Atsarginio Sildytuvo tipas
[9.3.1] (tik skaitoma)

Buitinis karstas vanduo
[9.2.1]

Avariné situacija[9.5]

Zony skaicius [4.4]

Glikoliu uzpildyta sistema
(nustatymo vietoje apzvalga
[E-0D])

Startinio Sildytuvo galia
[9.4.1] (jei taikytina)

Atsarginis Sildytuvas

Itampa [9.3.2]
Saranka [9.3.3]
1 nasumo pakopa [9.3.4]

Papildoma 2 naSumo pakopa
[9.3.5] (jei taikytina)

Pagrindiné zona

Eksploatavimo vadovas

20

DAIKIN

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08



11 Montuotojo nustatymai: montuotojo pildomos lentelés

Nustatymas

Irasykite...

Silumos 3altinio tipas[2.7]

valdiklis [2.9]

Nuostacio rezimas [2.4]

Grafikas [2.1]

PNO kreivés tipas [2.E]

Papildoma zona (tik jei [4.4]=1, dviejy zony)

Silumos 3%altinio tipas [3.7]

Valdiklis (tik skaitoma) [3.9]

Nuostacio rezimas [3.4]

Grafikas [3.1]

PNO kreivés tipas [3.C] (tik
skaitoma)

Katilas (jei taikytina)

Sildymo rezimas [5.6]

Komforto nuostatis [5.2]

Ekonomijos nuostatis [5.3]

Pasildymo nuostatis [5.4]

Nuostacio rezimas [5.B]

PNO kreivés tipas [5.E] (tik
skaitoma)

11.2 Nustatymy meniu

Nustatymas

Irasykite...

Pagrindiné zona

‘Iéor‘. termostato tipas [2.A] ‘

Papildoma zona (jei taikytina)

‘Iéor‘. termostato tipas [3.A] ‘

Informacija

‘Atstovo informacija [8.3]
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