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Satura raditajs

Satura raditajs

1 Par So dokumentu

1 Par So dokumentu

Pateicamies par $1 produkta iegadi. Ladzu:

= |zlasiet dokumentaciju rapigi, pirms izmantojat lietotaja saskarni,
lai nodrosinatu labako iesp&jamo veiktspé&ju.

2 Lietotaja drosibas noradijumi 3 - Ladziet, lai uzstaditajs jas informé par iestatfjumiem, kurus ving
21 VISPAITGH ettt 3 izmantoja, lai konfigurétu jﬂsu sistému. Parbaudiet, vai Vlf:lé ir
2.2 Noradijumi par drosu lietoSanu ..., 3 aizpildijis uzstaditaja iestatijumu tabulas. Ja NE, ltdziet, lai vin3 to
i e= izdara.
3 Par sistemu 4 o o
31 Komponenti parasts sistsmas izKArtojuMa............orrooeroooccrrrrr 4 = Saglabajiet dokumentaciju izmantoSanai nakotné.
4 Atra rokasgramata 4  Merkauditorija
4.1 Lietotaja atlauju ITMenis ..........ccccvvveiiiiriiieccee 4 Lietotaji
4.2 Telpu apsilde/dzeseSana...........cocveeiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 5 Dokumenticijas komplekts
4.3 Karstais TAeNS........ciuiiiiiiie it 6 .. . . .
Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
5 Darbiba 7 komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.
5.1 Lietotaja saskarne: Parskats ..............ccocccevviiiiiiiiciicis 7 - Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi:
5.2 lzvelnu struktara: lietotaja iestatljumu parskats........................ 8 ) ) . .
53  lespajamie ekrani: parskats... 9 = droSibas instrukcijas, kas jaizlasa pirms uzstadisanas;
5.3.1  SEKUMA EKIANS ......oevreieiiiiecieeieee s 9 = formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kaste).
53.2 Galvenas izveélnes ekrans ............ccoceceeiiiiecic i, 10 = =
= Ekspluatacijas rokasgramata:
5.3.3 lestatito vertibu ekrans ...........cccooovviiiiiniiiciice 10
534  Detalizéts ekrans ar VErTbam ............ccooorrverrrrrnnnnn, 11 » 1sa rokasgramata izmantoSanai ikdiena;
5.4  Darbibas IESLEGSANA vai IZSLEGSANA........c.ccconrinrrnrin. 11 « formats: drukats dokuments (iekstelpu iekartas kasts).
5.4.1 Vizuala indikacija ........c.cceevviiiiiiiicee, 11 Lietotiia atsauces rokasaramata:
5.4.2 Lai IESLEGTU vai IZSLEGTU ....cocvevevereveeeeeeeeae 11 ) 9 :
5.5  informacijas NolasiS8anu;...........cooveveiviririeiririieeeeeeeeeeeeeeenas 12 = detalizéti noradijumi un papildinformacija izmanto$anai gan
Lai nolasitu informaciju, rikojieties, ka aprakstits ikdiena, gan papildus;
IBK. o 12 - Formats: digitali faili vietné https:/www.daikin.eu. Lai atrastu
lespéjama nolasama informacija ...........cccceeervreenne 12 savu modeli, izmantojiet mekl&ganas funkciju Q.
5.6 Telpu apsildes/dzeséSanas vadiba .............cccceoeiiiiiiciiines 12 . _ oL
5.6.1 Telpas ekspluatacijas reZzima iestatiSana . 12 * Uzstadisanas rokasgramata — ara iekarta:
5.6.2  Vélamas telpas temperatiras maina ........... .12 = uzstadiSanas instrukcijas;
5.6.3_ ] Vélamés_lzpludes Gdens temperatiiras maina. e 13 - formats: drukats dokuments (ara iekartas kastd).
5.7 Karsta Gdens vadiba ..o, 13
571  Atkartotas uzsildianas resims 13 = UzstadiSanas rokasgramata — iekstelpu iekarta:
5.7.2  leplanotais rezims 13 = uzstadidanas instrukcijas;
5.7.3 leplanotais un atkartotas uzsildisanas rezims ............ 13 e _ N L _
574  Izmantojot DHW jaudigo reZimu.........ccccceeveueurvninuencns 14 formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kaste).
5.8  Grafika eKrans: PIEMEIS ..........coovovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 14 = Uzstaditaja atsauces rokasgramata:
5.9 No laika apstakliem atkariga Iikne 16 » sagatavo$anas darbi pirms uzstididanas, labas prakses,
5.9.1 Kas ir no laikapstakliem atkariga I|kne'7 ...................... 16 atsauces informacija u.c;
5.9.2 2 punktu Itkne... 16 _ o - .
593  Liknes sfipums-nobide 16 = Formats: digitali faili vietné https://www.daikin.eu. Lai atrastu
5.9.4 No laikapstakliem atkarigo Iknu izmanto$ana............ 17 savu modeli, izmantojiet meklésanas funkciju Q.
. o . = Pielikuma gramata papildaprikojumam:
6 Padomi par energijas taupisanu 18 o o T o
= papildinformacija par papildaprikojuma uzstadisanu;
7 Apko'?e un remonts 18 = Formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kasté) +
71 Parskats: apkope un remonts.............ccoccciiiiiiiiiniciii 18 digitalie faili vietné https://www.daikin.eu. Lai atrastu savu
8 Problému novéréana 19 modeli, izmantojiet mekléSanas funkciju Q.
8.1  Lai paraditu palidzibas tekstu darbibas traucéjumu gadijuma.. 19 Piegadatas dokumentacijas jaunakos labojumus skatiet regionalaja
8.2  Lai parbauditu darbibas traucgjumu VEStUri..............ccccveveruneee. 19 Daikin timekla vietné vai jautajiet uzstaditajam.
8.3  Simptoms: jums sava dzivojamaja istaba Skiet parak auksti Originala dokumentécija ir rakstita anglu valoda. Pargjas valodas ir
(KBS e 19 originalo dokumentu tulkojumi.
8.4 Simptoms: Gdens krana ir parak auksts ............cccccooiiiiiinnn. 19 .
8.5  Simptoms: siltumsikna klime 20 ONECTA lietotne
8.6 Pazime: péc iedarbinaSanas no sistémas dzirdama = ‘\\ Ja iestatija jusu uzstaditajs, varat izmantot
burbulojo$a skana ............ccccciiiiiiiiii 20 DAIKIN ONECTA lietotni, lai kontrol&tu un uzraudzitu
P - savas sistemas statusu. Papildinformaciju
9 Likvidésana 20 skaflot:
10 Glosarijs 20 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
11 Uzstaditaja iestatijumi: tabulas, kas ir /
jaaizpilda uzstaditajam 20
11.1 Konfiguracijas Vednis ..........ccceiiiieieiiieie e 20
11.2  lestatiumu izveIne..........cccooiiiiiiiic e 21
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2 Lietotaja drosibas noradijumi

Atpakalceli

Atpakalceli (piemérs: [4.3]) palidz noskaidrot, kur jis atrodaties
lietotaja saskarnes izvélnu struktdra.

1 |Lai iespé&jotu atpakalce|us: sakuma ekrana vai ?
galvenas izvélnes ekrana nospiediet palidzibas
pogu. Atpakalceli paradas ekrana augséja kreisaja
start.

2 |Lai atspéjotu atpakalcelus: atkartoti nospiediet ?
palidzibas pogu.

Saja dokumenta arf ir pieminéti Sie atpakalceli. Piemérs:

1 |Parejiet pie [4.3]: Telpas sildisana/dzesé3ana > | &:-O
Darbibas diapazons.

Tas nozimé:

1 |Saciet sakuma ekrana, grieziet kreiso regulatoru un | {©:--O
parejiet pie Telpas sildiSana/dzesésana.

@

gj? Telpas sildisana/dzesé$ana

2 |Nospiediet kreiso regulatoru, lai ieietu apaksizvélné. | Q& O

3 |Grieziet kreiso regulatoru un parejiet pie Darbibas 0---0

diapazons.

;gﬂ’s Darbibas diapazons

4 |Nospiediet kreiso regulatoru, lai ieietu apaks$izvelné. Q::-O

2 Lietotaja drosSibas noradijumi

Obligati ievérojiet talak sniegtos droSibas noradijumus un
noteikumus.

21 Visparigi

/\ SARGIETIES!

Ja NEZINAT, ka ekspluatét $o iekartu,
sazinieties ar tas uzstaditaju.

/\ SARGIETIES!

So ierici drikst lietot bérni no 8 gadu
vecuma un personas ar samazinatam
fiziskadm, sensoram un mentalam
spéjam vai zinaSanu un pieredzes
trdkumu, ja vini tiek uzraudziti vai
viniem tiek sniegti noradijumi par droSu
ierices lietoSanu un vini izprot
attiecinamas briesmas.

Bérni NEDRIKST rotalaties ar ierici.

Bérni NEDRIKST tirit ierici un veikt tas
apkopi bez pieauguso uzraudzibas.

/\ SARGIETIES!

Lai noverstu elektroSoku vai
aizdegSanos, rikojieties, ka aprakstits
talak:

 NESKALOJIET iekartu.

= NEPIESKARIETIES iekartai ar
mitram rokam.

» Uz iekartas virsmas
NENOVIETOJIET nekadus
priekSmetus, kas satur tGdeni.

/\ UZMANIBU!

» Uz iekartas augséjas virsmas
NENOVIETOJIET nekadus objektus
un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un
NESTAVIET uz iekartas.

= Bloki ir markéti ar $adu simbolu:
|

Tas nozimé, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRIKST
sajaukt kopa ar neskirotiem majsaimniecibas atkritumiem.
NEMEGINIET pats demontét sistému: sistémas demontaza,
aukstumagenta, ellas un citu dalu apstradi DRIKST VEIKT tikai
sertificéts uzstaditajs SASKANA AR attiecigo likumdoganu.

Bloki ir JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu. NodroSinot pareizu atbrivoSanos
no $1 produkta, jis palidzésiet novérst iesp&jamo negativo ietekmi
uz apkartejo vidi un cilvéku veselibu. Lai sanemtu plasaku
informaciju, lidzam sazinaties ar uzstaditaju vai vietéjam varas
iestadem.

= Uz akumulatoru attiecas $ads simbols:

)54

Tas nozimé, ka akumulatoru NEDRIKST jaukt kopa ar neskirotiem
majsaimniecibas atkritumiem. Ja zem simbola ir uzdrukats
Kimisku datu simbols, tas nozimé, ka smaga metala saturs
akumulatora parsniedz noteiktas koncentracijas lTmeni.

lespéjamie Kimiskie simboli ir $adi: Pb — svins (>0,004%).

Izlietotie akumulatori ir JAPARSTRADA specializéta parstrades
rapnica, lai dalas izmantotu atkartoti, parstradatu un atgatu.
Nodrosinot pareizu atbrivo§anos no izlietotajiem akumulatoriem,
jus palidzesit nepielaut iesp&jami negativo ietekmi uz apkartejo
vidi un cilvéku veselibu.

2.2 Noradijumi par drosu lietoSanu

/A BRIDINAJUMS: MATERIALS AR
ZEMAIV(U UZLIESMOJAMIBAS

ROBEZU

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji

uzliesmojoss.
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3 Par sistemu

/\ SARGIETIES!

Lai izvairitos no mehaniskiem
bojajumiem, ierice ir jaglaba labi
védinama telpa, kura nav pastavigi
stradajosSu aizdegSanas avotu
(pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais
silditajs).

SARGIETIES!

= Dzesétaja kédes dalas NEDRIKST
caurdurt vai dedzinat.

» NEDRIKST izmantot tirisanas
materialus vai lidzek|us
atkauséSanas procesa paatrinasanai,
ko nav ieteicis razotajs.

= Nemiet véra, kas sistéma esosais
dzesétajs ir bez smarzas.

SARGIETIES!

= Dzesétajs Saja iekarta ir vaji
uzliesmojoSs, parasti ta nopludes
NERODAS. Ja dzesétajs noplust
telpa un nonak saskaré ar liesmu, ko
rada deglis, silditajs vai plits, var
notikt aizdegSanas vai veidoties
kaitiga gaze.

» IZSLEDZIET aizdeg3anos izraiso$as
apsildes ierices, izvédiniet telpu un
sazinieties ar izplatitaju, no kura
iegadajaties iekartu.

= NELIETOJIET iekartu, kamér servisa
specialisti nebls apstiprinajusi, ka ir
salabota ta dala, no kuras nopltda
dzesétajs.

SARGIETIES!

Siltuma izstarotaju vai kolektoru
atgaisosana. Pirms siltuma izstarotaju
vai kolektoru atgaisoSanas parbaudiet,
vai lietotaja saskarnes sakuma ekrana
ir redzams £\ vai AN\

= Ja né, atgaisoSanu varat veikt
nekaveéjoties.

= Ja ir, parbaudiet, vai telpa, kura
vélaties veikt atgaiso$anu, ir
pietiekami laba ventilacija. lemesls:
Dzesétajs var noplust Gdens kédé un
péc tam telpa, veicot siltuma
izstarotaju vai kolektoru atgaisoSanu.

3 Par sistemu

Atkariba no sistemas izkartojuma, ta var:
= Uzsildtt telpu
= Atdzesét telpu

= Sarazot karsto Gdeni (ja DHW tvertne ir uzstadita)

INFORMACIJA

DzeséSana ir attiecinama tikai reversivo modelu
gadijumos.

INFORMACIJA

Ja zemgridas apsilde ir uzstadita galvenaja zona, tad
dzeséSanas rezima galvena zona var nodroSinat tikai
atsvaidzina$anu. Ista dzeséSana $ada gadijuma NAV
atlauta.

3.1 Komponenti parasta sistémas
izkartojuma

Cc B A

]

Galvena zona. Piemeérs: Dzivojama istaba.

Papildu zona. Piemérs: Gulamistaba.

Tehniska telpa. Piemérs: Garaza.

Arpus telpam uzstadamas iekartas siltumsaknis
lekStelpu iekartas siltumsiknis

Karsta tdens (DHW) tvertne

lekstelpu iekartas lietotaja saskarne

Attieciga Cilvéka komforta saskarne (BRC1HHDA tiek
izmantota ka telpas termostats)

Zemgridas apsilde

Radiatori, siltumsukna konvektori vai ventilatora spirales
iekartas

INFORMACIJA

lekstelpu iekartu un karsta Gdens tvertni (ja uzstadita) var
atdalit vai integrét atkariba no iekstelpu iekartas veida.

@)

7

cooo0ooTo OD>

4 Atra rokasgramata

4.1 Lietotaja atlauju limenis

Informacijas apjoms, ko varat lastt un redigét izvélnu struktara, ir
atkarigs no jusu lietotaja atlauju lTmena:

Ekspluatacijas rokasgramata DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
4 Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08



4 Atra rokasgramata

= Lietotajs: Standarta reZims
= Pieredzéjis lietotajs: Varat lasit un redigét vairak
informacijas
Lai mainitu lietotaja atlauju limeni
1 |Parejiet pie [B]: Lietotaja profils. QO

B

8 Lietotaja profils

2 |levadiet lietotaja atlauju Iimenim atbilstoSu pin kodu. —

= Parlikojiet ciparu sarakstu un mainit atlasito| O-- @l

ciparu.
= Parvietojiet kursoru no kreisas uz labo pusi. {OR @)
= Apstipriniet pin kodu un turpiniet. Qse-O

Lietotaja pin kods
Lietotajs pin kods ir 0000.

0000

Pieredzéejusa lietotaja pin kods

Pieredzéjis 1lietotajs pin kods ir 1234. Tagad lietotajam ir
redzami papildu izvélnes vienumi.

Pieredzéjis lietotajs

1234

4.2 Telpu apsilde/dzeséSana

Telpas apsildes/dzesé$anas darbibas IESLEGSANA vai
IZSLEGSANA

PIEZIME

Telpu aizsardziba pret aizsalSanu. Ar tad, ja
IZSLEGSIET telpu apsildes/dzesésanas darbibu ([C.2]:
Darbiba > Telpas sildisSana/dzesésana), telpas
aizsardzibas pret aizsalSanu darbibu, ja ta ir iespgjota,
joprojam  var  aktivizéties. Tadu izplides 0dens
temperatlras vadibas iericei un aréja telpu termostata
vadibas iericei aizsardziba NETIEK garantéta.

PIEZIME

Udens caurulu aizsal$anas novérSana. Ar tad, ja
IZSLEGSIET telpu apsildes/dzesé$anas darbibu ([C.2]:
Darbiba > Telpas sildiSana/dzesésana), udens
caurulu aizsalSanas novérSana, ja ta ir iespéjota, joprojam
darbosies.

1 |Parejiet uz [C.2]: Darbiba > Telpas sildisana/ QO
dzesésana.
C2 Darbiba
Telpas sildisana/ lesl.
dzesésana
Tvertne Izsl.
2 |lestatiet darbibai opciju Iesl. vai Izsl.. O---03

Vélamas telpas temperatiiras maina

Telpas temperatiras kontroles laikd varat izmantot telpas
temperatiras iestatito vértibu ekranu, lai lasttu un regulétu vélamo
telpas temperatdru.

1 |Parejiet uz [1]: Telpa. QNN ®)

1

@Telpa
2 |Noregulgjiet vélamo telpas temperataru. O---0Ol

? b
1
b 4
+

21CD

Telpa

a Faktiska telpas temperatira

b Vélama telpas temperatira

Vélamas izpludes udens temperatiiras maina

Varat izmantot izplides Gdens temperatiras iestatito vértibu ekranu,
lai lasTtu un regulétu vélamo izplides tGdens temperataru.

1 |Parejiet uz [2]: Galvena zona vai [3]: Papildu Q:-O

Zona.

2

@Galvené zona

[m-Papildu zona
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4 Atra rokasgramata

2

Noregulgjiet vélamo izplides Gdens temperatdru. O---0

a b

+
E 3 5°c D _
Galvena zona
aI\ b
3
1 | +
mr

450c—U

Papildu zona

a Faktiska izplides Gdens temperatira

b Vélama izpludes Gdens temperatira

No laika apstakliem atkarigas llknes maina telpu apsildes/
dzeséSanas zonam

1

Parejiet uz attiecigo zonu:

Zona Parejiet uz...

Galvena zona — apsilde

[2.5] Galvena zona >
SildiSanas NLA likne

Galvena zona — dzesésana

[2.6] Galvena zona >
DzeséSanas NLA likne

Papildu zona — apsilde

[3.5] Papildu zona >
SildiSanas NLA likne

Papildu zona — dzesésana

[3.6] Papildu zona >
DzeséSanas NLA likne

Mainiet no laika apstakliem atkarigo [Tkni.

Ir 2 veidu NLA liknes: liknes slipums-nobide (noklusg&juma)
un 2 punktu likne. Ja nepiecieSams, varat mainit veidu
sadala [2.E] Galvena zona > NLA 1liknes veids. Liknes

pielagoSanas metode ir atkariga no liknes veida.

Liknes slipums-nobide

Slipums. Ja tika mainits slipums, Nobide. Ja tika mainita nobide,
jauna vélama temperatira pie X1 jauna vélama temperatira pie X1

ir nevienadi augstaka par vélamo ir vienadi augstaka par vélamo

temperatdru pie X2.

temperatQru pie X2.

2 punktu likne

E
YZX
Y1
X X2 LS
X1, X2 Ara apkartgjas vides temperatira
Y1, Y2 Veélama izplides Odens temperatira
Saja ekrana iespéjamas darbibas
©:---O Naviggjiet temperataras.
O---O Mainiet temperatdru.
O-Q.  |Parejiet pie nakamas temperataras.
Qs-O Apstipriniet izmainas un turpiniet.

Vairak informacijas

Papildinformaciju skatiet ar:

* "5.4 Darbibas IESLEGSANA vai IZSLEGSANA" | 11]

= "5.6 Telpu apsildes/dzeséSanas vadiba" [» 12]
= "5.8 Grafika ekrans: Piemérs" [» 14]
= "5.9 No laika apstakliem atkariga likne" [» 16]

= Lietotaja atsauces rokasgramata

4.3 Karstais tidens

Tvertnes sildi$anas darbibas IESLEGSANA vai IZSLEGSANA

PIEZIME
Dezinfekcijas rezims. Pat ja IZSLEGSIET tvertnes
sildiSanas darbibu ([C.3]: Darbiba > Tvertne),
dezinfekcijas rezims paliks aktivs. Tomér, ja to
IZSLEGSIET dezinfekcijas procesa laika, radisies
AH klada.

1 |Parejiet uz [C.3]: Darbiba > Tvertne. Q-0

C.3 Darbiba

Telpas sildisana/dzeséSana lesl.
Tvertne Izsl.

2 |lestatiet darbibai opciju Iesl. vai Izsl.. O---0O}

Tvertnes temperatiiras iestatitas vértibas mainisana

Rezima Tikai atkartota uzsildisSana varat izmantot tvertnes
temperatlras iestatito vértibu ekranu, lai lasitu un regulétu karsta

Gdens temperatdru.

1 |Parejiet uz [5]: Tvertne.

5

QO

X1, X2 Ara apkartgjas vides temperatira
Y1~Y4 Veélama izplides Odens temperatira
a NLA Iikne pirms izmainam
b NLA Itkne péc izmainam [_EJE‘ETvenne
c Slipums
d Nobide
Saja ekrana iespéjamas darbibas
©---0O Atlasiet slipumu vai nobidi.
O---03 Palieliniet vai samaziniet slipumu/nobidi.
O---Q.  |Kad slipums ir atlasits: iestatiet slipumu un parejiet
pie nobides.
Kad nobide ir atlasita: iestatiet nobidi.
QO Apstipriniet izmainas un atgriezieties apaksizvélné.

Ekspluatacijas rokasgramata
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5 Darbiba

2 |Mainiet karsta ddens temperatdru. O---0O2

a b
|

50w

Tvertne

a Faktiska karsta Gdens temperatira

b Vélama karsta Gdens temperatlra

Citos rezimos varat tikai skatit iestatito vértibu ekrana redzamas
vértibas (t&s nevar modificét). Ta vieta varat modificét iestatijumus
Komforta iestatita vertiba [5.2], Eko iestatita vértiba
[5.3] un Atkartotas uzsildisSanas iestatita vértiba [5.4].

INFORMACIJA

Situacijas, kad ir sagaidams |oti zems vai vispar nav
sagaidams karsta Gdens patérin$, tvertnes temperatiras
iestatitds vertibas <45°C rezultata, izmantojot rezimu
Tikai atkartota uzsildisana, karstd Gdens
temperatira var bt aukstaka neka paredzéts. Sadas
situacijas ieteicams parslégties uz kadu no Siem reZzimiem:

= Tikai grafiks;

= Grafiks + atkartota uzsildisana;

Vairak informacijas

Papildinformaciju skatiet art:

* "5.4 Darbibas IESLEGSANA vai IZSLEGSANA" > 11]
= "5.7 Karsta Gdens vadiba" > 13]

= "5.8 Grafika ekrans: Piemérs" [» 14]

= Lietotaja atsauces rokasgramata

5 Darbiba

INFORMACIJA

DzeséSana ir attiecinama tikai
gadijumos.

reversivo modelu

5.1 Lietotaja saskarne: Parskats

Lietotaja saskarnei ir $adas komponentes:

li/%b
AN

-,

a Statusa indikators
b LCD ekrans
¢ Regulatori un pogas

a Statusa indikators

b LCD ekrans
¢ Regulatori un pogas

Statusa indikators

Statusa LED indikatori iedegas vai mirgo, lai signalizétu par iekartas
darbibas rezimu.

LED Rezims Apraksts
Mirgo zila krasa |Gaidstave lekarta nedarbojas.
Deg zila krasa |Darbiba lekarta darbojas.
Mirgo sarkana |Darbibas Radas darbibas traucgjumi.
krasa traucéjums

Papildinformaciju skatiet Seit:
"8.1 Lai paraditu palidzibas
tekstu darbibas traucéjumu
gadijuma" [» 19].

LCD ekrans

LCD ekranam ir aizmigSanas funkcija. Ja 15 mindtes nenotiek
mijiedarbiba ar lietotaja interfeisu, ekrans klist tumss. PiespieZot
jebkuru pogu vai pagriezot jebkuru regulatoru, ekrans pamostas.

Regulatori un pogas
Izmantojiet Sos regulatorus un pogas:

= Lai navigétu starp ekraniem, izvélném un iestatfjumiem LCD
ekrana

= Lai iestatitu vertibas

“a A ?
a b c d e
Vienums Apraksts
a |Kreisais LCD displeja kreisaja pusé redzams loks, kad

regulators |varat lietot kreiso regulatoru.

= Q:-O: Parieziet, péc tam nospiediet kreiso
regulatoru. Navigéjiet izvélnu struktara.

= 1O---O: Pagrieziet kreiso regulatoru. Izvélieties
izvélnes vienumu.

= QO Nospiediet kreiso regulatoru.
Apstipriniet savu izvéli vai parejiet pie
apaksizvélnes.

b [Poga “1: Nospiediet, lai atgrieztos pie 1. darbibas
Atpakal izvélnu struktara.

c |Sakuma A: Nospiediet, lai atgrieztos pie sakuma ekrana.
poga

d |Palidzibas |?: Nospiediet, lai paraditu palidzibas tekstu, kas ir
poga saistits ar paSreizéjo lapu (ja pieejams).

e [Labais LCD displeja labaja pusé redzams loks, kad varat

regulators |lietot labo regulatoru.

= O--@l: Parieziet, péc tam nospiediet labo
regulatoru. Mainiet iestatijuma veértibu, kas ir
redzama ekrana labaja puseé.

= O---Ol: Pagrieziet labo regulatoru. Navigéjiet
starp iesp&jamam vértibam un iestatijumiem.

= O--@.: Nospiediet labo regulatoru. Apstipriniet
savu izvéli un parejiet pie nakama izvélnes
vienuma.
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5 Darbiba

5.2

[1] Telpa

Grafiks
Sildisanas grafiks
Dzesésanas grafiks

A

3

Izvélnu struktiira: lietotaja iestatijumu parskats

Pretaizsal$anas
lestatitas vértibas diapazons

[1.4]

Pretaizsal$anas

Telpas sensora korekcija
Telpas komforta iestatita vértiba

Aktivizacija
Telpas iestatita vértiba

[2] Galvena zona [1.5]

A

lestatitas vértibas diapazons

Grafiks

Sildi$anas grafiks
Dzes&sanas grafiks *)
lestatitas vértibas rezims *)

3

Sildi$anas minimums
Sildisanas maksimums
Dzesé$anas minimums
DzeséSanas maksimums

Sildisanas NLA Itkne

3

DzeséSanas NLA [tkne

Telpas komforta iestatita vértiba

NLA Itknes veids

[3] Papildu zona

A

Apsildes komforta iestatita vértiba
Dzesé$anas komforta iestatita vértiba

Grafiks

Darbibas traucéjumu vésture

Sildi$anas grafiks r [7.2] Laiks/datums
() Dzese_:s_ana:s graﬁks B Stundas
lestatitas vértibas rezims Mindtes
Sildisanas NLA Iikne Gads
(*) Dzeséanas NLA Iikne Manesis
NLA [tknes veids .
Diena
[4] Telpas sildisana/dzesé3ana Vasar_as laiks
Formats
Darbibas rezims
(*) Darbibas rezima grafiks —| [7.3] Brivdiena
Aktivizacija
[5] Tvertne ‘) ﬂ( No
Jaudiga darbiba Lidz
Komforta iestatita vértiba
Eko iestatita vértiba —|_[7.4] Klusa darbiba
Atkartotas uzsildisanas iestatita vértiba (**)  Aktivizacija
Grafiks Grafiks
NLA likne (**) Limenis
NLA Itknes veids
l—| [7.5] Elektribas cena
[7] Lietotaja iestatijumi 73]
Valoda ClL;g_slta
Laiks/datums ideja
o — Zema
Brivdiena | Grafik
Klusa darbiba ratiks
Elektribas cena j
Gazes cena
[8] Informécija
Dati par energiju - -
[8.1] Dati par energiju

Informacija par izplatitaju
Sensori

Elektribas ievads
Sarazotais siltums

Izpildmehanismi
Darbibas rezimi
Par

Savienojuma statuss
Darbibas stundas

(***)[D] Bezvadu varteja

ReZims
| Atsaknét
WPS

| [B] Lietotaja profils

[C] Darbiba

Telpas sildi$sana/dzesé$ana

Iznemt no makona
Méjas tikla savienojums

Tvertne Makona savienojums
)| lestatito vertibu ekrans
(*) Attiecas tikai uz modeliem, kuros ir iespéjama dzeséSana
(**) Pieejams tikai uzstaditajam
(***) Attiecas tikai tad, ja ir uzstadits WLAN

INFORMACIJA

Atkariba no atlasitajiem uzstaditaja iestatijumiem un
iekartas tipa iestatijumi var bt redzami/neredzami.

DAIKIN
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5 Darbiba

5.3 lespéjamie ekrani: parskats Vienums | AIELEE
b |Dezinfekcija/jaudiga darbiba

Biezak izmantotie ekrani ir talak noraditie: - " . —
@ Dezinfekcijas rezims aktivizéts

LP Jaudigas darbibas reZims ir aktivizéts

¢ |Arkartas rezims

O Siltumsdkna kldme, sistéma darbojas rezima
¢ Q-0 OR (OO Arkartas situacija vai siltumsiknim veikta
piespiedu izslégdana.

d |PaSreizéjais datums un laiks

I — b e |Vieda energija
el \é Vieda energija ir pieejama, izmantojot solaros
panelus vai viedo rezgi.
@O o P —
¢ ¢ c e2 [g Vieda energija paslaik tiek izmantota telpu apsildei.
e3 & Vieda energija paslaik tiek izmantota karsta Gdens
+ uzsildei.
——— f |Telpu apsildes darbibas rezims
N %= |Dzes@$ana
c1 c2 2% |Apsilde
\ Y g |Aralklusais rezims
== g1 @ Izmérita ara temperatara®
s g2 | {& |Klusais rezims aktivizéts
i ’ g3 | |P=|Araiekarta
c3 c4

h |leks$telpu iekarta/karsta Gdens tvertne
h1

a Sakuma ekrans
b Galvenas izvélnes ekrans
¢ Zemaka limena ekrani:
c1: lestatitas vértibas ekrans
c2: Detalizéts ekrans ar vértlbam
c3: Ekrans ar no laikapstakliem atkarigo I1kni
c4: Ekrans ar grafiku

Uz gridas uzstadita iekStelpu iekarta ar iebavéetu
tvertni

Pie sienas uzstadita iekstelpu iekarta

Pie sienas uzstadita iekstelpu iekarta ar nodalitu
5.3.1 Sakuma ekrans D tvertni
Nospiediet pogu A, lai atgrieztos sakuma ekrana. Tiks atvérts h2 gé(ir Udens spiediens
parskats par iekartas konfiguraciju, telpu un iestatitas temperatiras - —
vértibas. Sakuma ekrana ir redzami tikai tie simboli, kas attiecas uz i |Galvena zona
jusu iekartas konfiguraciju. i1 |Uzstadita telpas termostata veids
e3al a2 ) |lekartas darbiba tiek noteikta, nemot véra
apkartéjas vides temperatiru, ko nosaka attieciga
[ Q > \ 26 Feb 2019 g cilveka komforta saskarne (BRC1HHDA, tiek
yd 22:19 | izmantota ka telpas termostats).
/[:SX ? lekartas darbiba tiek noteikta péc argja telpas
@ — el termostata (vadu vai bezvadu).
k1 f — |Telpas termostats nav uzstadits vai iestatits.
k2 r lekartas darbiba tiek noteikta péc izplides Gdens
k§ ] temperatiiras, neskatoties uz faktisko telpas
es / 2 temperatlru un/vai telpas apsildes pieprasijumu.
j—— S i2 |Uzstadita siltuma izstarotaja veids
DDDDD Zemgridas apsilde;
il i2 i3 4 hi |'||2 Ventilatora spirales iekarta;

_ " |rRadiators:
Saja ekrana iespéjamas darbibas adiators

i &rit5 Gra@
©---0 Navigégjiet galvenas izvélnes saraksta. i3 @ Izmérita telpas temperatura

Q:-O Parejiet uz galvenas izvélnes ekranu. i4 @ Izplides Gdens temperatdras iestatita vértiba®
? lespéjojiet/atspéjojiet atpakalcelus.

j |Brivdienu rezZims

Vienums ‘ Apraksts ‘BrTvdienu rezims aktivizéts
a |Karstais udens
al & Karstais Odens

a2 @ Izmérita tvertnes temperatira®®

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Ekspluatacijas rokasgramata
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5 Darbiba

Vienums ‘ Apraksts

Apaksizvélne

Apraksts

k [Papildu zona

k1 |Uzstadtta telpas termostata veids

lekartas darbiba tiek noteikta p&c aréja telpas
termostata (vadu vai bezvadu).

— | Telpas termostats nav uzstadits vai iestatits.
lekartas darbiba tiek noteikta péc izplides Gdens
temperatiras, neskatoties uz faktisko telpas
temperatlru un/vai telpas apsildes pieprasijumu.

k2 |Uzstadita siltuma izstarotaja veids

DDDDD Zemgridas apsilde;

Ventilatora spirales iekarta;

" |radiators:

k3| (45) |Izpludes Gdens temperatiras iestatita vértiba®

| |Darbibas traucéjums

Q Radas darbibas trauc&jumi.

& Papildinformaciju skatiet Seit: "8.1 Lai paraditu
palidzibas tekstu darbibas traucéjumu
gadijuma" > 19].

@ Ja attieciga darbiba (pieméram, telpas apsilde) nav aktiva, aplis
bus peléka krasa.

5.3.2 Galvenas izvélnes ekrans

Sakuma ekrana nospiediet ( Q:O) vai pagrieziet (10°--O) kreiso
regulatoru, lai atvértu galvenas izvélnes ekranu. No galvenas
izvélnes varat pieklat daZadiem iestatito vertibu ekraniem un
apaksizvélnem.

2

£\ Darbibas traucgjumi

@ Telpa

@ Galvena zona —_—a
[T’ Papildu zona /

# Telpas sildi$ana/dzesésana

a Atlasita apaksizvélne

[3] mIPapildu zona;

lerobezojums: tiek paradits tikai tad,
jair divas izplides Gdens
temperatlras zonas. Parada attiecigo
papildu zonas izstarotaja veida
simbolu.

lestatiet papildu zonas (ja ir) izplides
udens temperatdru.

4] :QD Telpas
sildisana/
dzesésSana;

Parada attiecigo iekartas simbolu.

Parslédziet iekartai apsildes rezZimu
vai dzeséSanas rezimu. Modeliem, kas
paredzéti tikai apsildei, rezimu nevar
maintt.

.
(3] f_ Tvertne;

lestatiet karsta tGdens tvertnes
temperataru.

(7] O Lietotaja
iestatijumi;

NodroS$ina piekluvi lietotaja
iestatijumiem, pieméram, brivdienu
rezimam un klusajam rezimam.

(8] @ Informacija;

Parada datus un informaciju par
iekstelpu iekartu.

7
91 XX uzstaditaja
iestatijumi;

lerobezojums: tikai uzstaditajam.

NodroS$ina piekluvi papildu
iestatijumiem.

(Al é NodoSana

lerobezojums: tikai uzstaditajam.

ekspluatacija; Veiciet parbaudes un apkopi.
[B] 8 Lietotaja Mainiet aktiva lietotaja profilu.
profils;

[C] (l) Darbiba;

leslédziet vai izslédziet apsildes/
dzesésanas funkciju un karsta Gdens
sagatavosanu.

[D] |%> Bezvadu varteja;

lerobezojums: Parada tikai tad, ja ir
uzstadits bezvadu LAN (WLAN).

Satur iestatljumus, kas ir
nepiecieSami, konfiguréjot ONECTA
lietotni.

Saja ekrana iespéjamas darbibas 5.3.3 lestatito vertibu ekrans
10O |Navigéjiet saraksta. lestatitds vértibas ekrans tiek paradits ekraniem, kas apraksta
Qzo-O leejiet apaksSizvelné. sistémas komponentes, kuram ir nepiecieS8ama iestatita vértiba.
? lespéjojiet/atspéjojiet atpakalcelus. Pieméri
Apaksizvélne Apraksts [1] Telpas temperatiras ekrans  [2] Galvenas zonas ekrans
01 [\ vai /N parbibas |lerobezojums: tiek paradits tikai tad, 1 2
traucéjumi ja rodas darbibas traucéjums. - + +
Papildinformaciju skatiet Seit: "8.1 Lai @ @
paraditu palidzibas tekstu darbibas 2 1°c 35°c
traucéjumu gadijuma" > 19].
Telpa Galvena zona
[1] @ Telpa; lerobezojums: tiek paradits tikai tad,
ja attieciga Cilveka komforta saskarne [3] Papildu zonas ekrans [5] Tvertnes temperatiiras ekrans
(BRC1HHDA tiek izmantota ka telpas
termostats) kontrolé iekStelpu iekartu. 3 5
lestatiet telpas temperatru. + L, +
[2] @ Galveni zona: Parada attiecigo galvenas zonas mr 450 r 500
izstarotaja veida simbolu. c - ¢ -
lestatiet galvenas zonas izplides Papildu zona Tvertne
Gdens temperatdru.
Ekspluatacijas rokasgramata DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E

10

Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08




5 Darbiba

Skaidrojums

d
a2 b2 *
e d d
at e b1\
Saja ekrana iespéjamas darbibas
©:---0 Navigéjiet galvenas apaksizvélnes saraksta.
Qse-O Parejiet pie apaksizvélnes.
O---O}  |Pielagojiet un automatiski piemérojiet vélamo
temperataru.
Vienums Apraksts

Minimalas temperatdras
ierobeZojums

al

Nofiksé iekarta

a2

lerobezo uzstaditajs

Maksimalas temperatiras
ierobezojums

b1

Nofiksé iekarta

b2

lerobezo uzstaditajs

Pasreizéja temperatira

Méra iekarta

Veélama temperatlra d |Grieziet labo regulatoru, lai
palielinatu/samazinatu.
Apaksizvélne e |Pagrieziet vai nospiediet

kreiso regulatoru, lai parietu
pie apaksizvélnes.

5.34 Detalizets ekrans ar vertibam
Piemeérs:
7.21 Laiks/datums
| | Stundas 1
Mindtes 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b
a lestatijumi
b Veértibas
¢ Atlasttais iestatljums un lielums
Saja ekrana iespéjamas darbibas
©---0 Navigéjiet iestatijumu saraksta.
O---03 Mainit vértibu.
O---Q..  |Parejiet pie nakama iestatijuma.
Qs-O Apstipriniet izmainas un turpiniet.
5.4 Darbibas IESLEGSANA vai
IZSLEGSANA
541 Vizuala indikacija

lekartas dazas funkcijas var iespé&jot vai atspéjot atseviski. Ja
funkcija ir atspéjota, attieciga temperatiras ikona sakuma ekrana

bis peléka krasa.

Telpu apsildes/dzeséSanas darbiba

a

b

85 )

a Telpu apsildes/dzeséSanas darbiba IESL.
b Telpu apsildes/dzeséSanas darbiba IZSL.

Tvertnes sildiSanas darbiba

c

5.4.2

5 &

¢ Tvertnes sildiSanas darbiba IESL.
d Tvertnes sildisanas darbiba IZSL.

Lai IESLEGTU vai IZSLEGTU

Telpu apsildes/dzeséSanas darbiba

@

PIEZIME

Telpu aizsardziba pret aizsalSanu. Ar tad, ja
IZSLEGSIET telpu apsildes/dzesé$anas darbibu ([C.2]:
Darbiba > Telpas sildisana/dzesésana), telpas
aizsardzibas pret aizsalSanu darbibu, ja ta ir iespéjota,
joprojam  var  aktivizéties. Talu izplides dens
temperatiras vadibas iericei un aréja telpu termostata
vadibas iericei aizsardziba NETIEK garantéta.

PIEZIME

Udens caurulu aizsal$anas novér$ana. Arl tad, ja
IZSLEGSIET telpu apsildes/dzes&$anas darbibu ([C.2]:
Darbiba > Telpas sildisSana/dzesésana), udens
caurulu aizsalSanas novérSana, ja ta ir iespéjota, joprojam
darbosies.

1 |Parejiet uz [C.2]: Darbiba > Telpas sildisana/ QO
dzesésana.
C-2 Darbiba
Telpas sildiSana/ lesl.
dzesésana
Tvertne Izsl.
2 |lestatiet darbibai opciju Iesl. vai Izsl.. O---0O

Tvertnes sildiSanas darbiba

@ PIEZIME

rezZims. Pat ja |ZSLEGSIET tvertnes
sildiSanas darbibu ([C.3]: Darbiba > Tvertne),
dezinfekcijas rezims paliks aktivs. Tomér, ja to
IZSLEGSIET dezinfekcijas procesa laika, radisies
AH klada.

Dezinfekcijas

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Darbiba

1 |Parejiet uz [C.3]: Darbiba > Tvertne. QO

c3 Darbiba

Telpas sildi$ana/dzesé$ana lesl.

Tvertne Izsl.

2 |lestatiet darbibai opciju Iesl. vai Izsl.. O---0

5.5 informacijas nolasisanu;

2 |Atlasiet kadu no talak noraditajam opcijam: QO
= Sildisana: Tikai apsildes rezims
= Dzesésana: Tikai dzeséSanas rezims

= Automatiski: Darbibas reZzims automatiski
parslédzas no apsildes uz dzeséSanu atkariba no
ara temperatdras. lerobeZots ménesim saskana ar
Darbibas rezima grafiks [4.2].

Lai ierobezotu automatisko parslégsanos atbilstosi grafikam

Nosacijumi: lestatiet telpas darbibas rezZimu uz Automatiski.

1 |Parejiet pie [4.2]: Telpas sildi3ana/dzesé3ana> | @O
Lai nolasitu informaciju, rikojieties, ka aprakstits talak. Darbibas rezima grafiks.
| 1 [Parejiet pie [8]: Informacija. | 10 | 2 |Atlasiet ménesi. ©-0
_ _ o _ 3 |Katram ménesim atlasiet opciju: O---QlL
lespéjama nolasama informacija
= Reversivs: Nav ierobezots
Izvelne Lasama informacija
X s 5 = . = Tikai sildisSana: lerobezots
[8.1] Dati par energiju Sarazota energija, patéréta
elektriba un patéréta gaze = Tikai dzeséSana: lerobezots
[8.2] Darbibas traucéjumu Darbibas trauc&jumu vésture 4 |Apstipriniet izmainas. QO

vésture

[8.3] Informacija par
izplatitaju

Kontaktinformacija/palidzibas
dienesta numurs

8.4] Sensori Telpas, tvertnes vai karsta
p
Gdens, ara un izplides Gdens

temperatira (ja pieejams)

[8.5] Izpildmehanismi Katra izpildmehanisma statuss/

rezims

Piemeérs: karsta dens sukna
IESLEGSANA/IZSLEGSANA

[8.6] Darbibas rezimi Pasreizéjais darbibas rezims

Piemérs: atkauséSanas/ellas
atgrieSanas rezims

[8.7] Par Sistémas versijas informacija

[8.8] Savienojuma statuss Informacija par iekartas, telpas
termostata un LAN adaptera

piesléguma statusu.

[8.9] Darbibas stundas Konkréto sistémas komponentu

darba stundas.

5.6 Telpu apsildes/dzeséSanas vadiba

5.6.1 Telpas ekspluatacijas rezima iestatiSana

Par telpu darbibas rezimiem
Jusu iekarta var bat apsildes vai apsildes/dzeséSanas modelis:
= Ja jOsu iekarta ir apsildes modelis, ta var nodrosinat telpu apsildi.

= Ja jisu iekarta ir apsildes/dzesé$anas modelis, ta var nodrosinat
telpu apsildi un dzeséSanu. Jums ir janorada sistémai, kuru
darbibas rezZimu izmantot.

Lai noradttu sistémai, kuru telpu darbibas rezimu izmantot, jis varat:

5.6.2 Vélamas telpas temperatiiras maina

Telpas temperatiras kontroles laikd varat izmantot telpas
temperatiras iestatito vértibu ekranu, lai lasitu un regulétu vélamo
telpas temperatdru.

1 |Parejiet uz [1]: Telpa. QO
1
@Telpa

2 |Noregulgjiet vélamo telpas temperatiru. O---03

21ocT

Telpa

a Faktiska telpas temperatira

b Vélama telpas temperatira

Ja grafiks tiek ieslégts péc vélamas telpas temperatiras
mainiSanas

= Temperatira paliks tada pati, kamér nebds ieplanotas darbibas.

= Vélama telpas temperatura atgriezisies pie ieplanotas veértibas,
kad rodas ieplanota darbiba.

Jus varat novérst ieplanoto darbibu, (uz laiku) izslédzot grafiku.

Lai izslegtu telpas temperatiiras grafiku

Veicamas darbibas Atrasanas vieta

1 |Parejiet pie [1.1]: Telpa > Grafiks. Q-0

Parbaudiet, kur§ darbibas rezims Sobrid tiek |Sakuma ekrans
izmantots.

lestatiet telpu apsildes darbibas reZimu Galvena izvélne

pastavigi.

lerobezojiet automatisko parslégsanos
atbilstosi ménesa grafikam.

Telpas ekspluatacijas rezima iestatiSana

1 |Parejiet pie [4.1]: Telpas sildi3ana/dzesésana> | @O
Darbibas rezims

2 |Atlasiet Née. QO

Ekspluatacijas rokasgramata
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5 Darbiba

5.6.3 Veélamas izplides udens temperatiuras
maina

INFORMACIJA

Izplides Gdens ir Gdens, kas plast uz siltuma izstarotajiem.
Vélamo izplides ddens temperatiru iestata jasu
uzstaditdjs saskand ar siltuma izstarotdja veidu.
Noregulgjiet izpludes Gdens temperatlras iestatijumus tikai
problému gadijuma.

Varat izmantot izplides Gdens temperatdras iestatito vértibu ekranu,
lai lasttu un regulétu vélamo izplides Gdens temperataru.

1 |Parejiet uz [2]: Galvena zona vai [3]: Papildu QO
zona.
2
@Galvené zona
3
lIE Papildu zona
2 |Noreguléjiet vélamo izplides Gdens temperatdru. O---O}

a b

.
= [35< |
Galvena zona

? b
3
- [+
[T

45w

Papildu zona

a Faktiska izplides Gdens temperatlra

b Vélama izplides Gdens temperatira

5.7 Karsta udens vadiba

5.71 Atkartotas uzsildiSanas rezZims

Atkartotas uzsildiSanas rezima DHW tvertne nepartraukti uzsilst lidz
temperatdrai, kas tiek radita sakuma ekrana (piemérs: 50°C), ja
temperatlra pazeminas zem konkrétas vértibas.

Ly
60°C -
50°C
40°C

15°C s O S A

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Karsta ddens tvertnes temperatira
t Laiks

INFORMACIJA

Pastav telpu apsildes kapacitates nepietiekamibas risks
karstd Odens tvertnei bez iek$éja paligsilditaja: Gdens
biezas sildiSanas gadijuma radisies biezi un ilgstosi telpu
apsildes/dzeséSanas partraukumi, ja tiek atlasits talak
noraditais:

Tikai atkartota uzsildisana > UzsildiSanas

rezims > Tvertne.

INFORMACIJA

Kad karsta Gdens tvertne ir uzsildita, pastav ievérojams
kapacitates nepietiekamibas un komforta problému risks.
Ja uzsildisana notiek biezi, telpu apsildes/dzeséSanas
funkcijas darbiba tiek regulari partraukta.

INFORMACIJA

Situacijas, kad ir sagaidams |oti zems vai vispar nav
sagaidams karstd Gdens patérins, reZima Tikai
atkartota uzsildisana rezultatd karstda ddens
temperatira var bit aukstdka neka paredzéts. Sadas
situacijas ieteicams parslégties uz kadu no Siem rezimiem:

= Tikai grafiks;

= Grafiks + atkartota uzsildisana;

5.7.2 leplanotais rezims

leplanotaja rezima DHW tvertne razo karsto Gdeni atbilstoSi
grafikam. Labakais karstd Gdens razoSanas laiks ir nakts, jo telpu
apsildes pieprasijums ir mazaks.

Piemeérs:

Ti
60°C
50°C A
40°C A

15°C rmmmm b

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Karsta ddens tvertnes temperatira
t Laiks
= Sakotngji karsta ddens tvertnes temperatira ir tada pati ka
karstd Odens tvertné ieplUsto$a tdens temperatira (piemérs:
15°C).
= Plkst. 00:00 DHW tvertne ir ieprogramméta Gdens uzsildiSanai Iidz
sakotnéji iestatitajai vértibai (piemérs: Komforta = 60°C).
= No rita patéréjat karsto Gdeni un karstd ddens tvertnes
temperatlra samazinas.
= Plkst. 14:00 DHW tvertne ir ieprogramméta Gdens uzsildiSanai I1dz
sakotnéji iestatitajai vértibai (piemérs: Eko = 50°C). Karstais
udens atkal ir pieejams.

= Pécpusdiena un vakara atkal patéréjat karsto ddeni un
karsta Gdens tvertnes temperatira atkal samazinas.

= Plkst. 00:00 sakas nakama diena un cikls atkartojas.

5.7.3 leplanotais un atkartotas uzsildiSanas
rezims

leplanotaja un uzsildisanas rezima karsta dens vadiba ir tada pati
ka ieplanotaja rezima. Tomér, kad karstda Gdens tvertnes
temperatdra klGst mazaka par sakotnégji iestatito vértibu (= atkartotas
uzsildiSanas tvertnes temperatira — histerézes veértiba; piemérs:

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08

DAIKIN

Ekspluatacijas rokasgramata

13



5 Darbiba

35°C), karstd ddens tvertne uzsilst, I1dz sasniedz atkartotas 1 Parejiet pie grafika.
UZ,S',Id':Q'Iahai |estt_at_|Lo vertlpu (pllem('ars:. 45°C). 'tr_as_ r?odrosma to, ka (papildiespéja) |zdzésiet visas nedélas grafika saturu vai
minimalais karsta 0dens apjoms ir pieejams pastavigi. atlasitas dienas grafika saturu.
Piemérs: 3 Programméjiet grafiku Pirmdien.
T, - ) s _ —
t4 4 Nokopéjiet grafiku paréjam nedélas dienam.
60°C 5 Programmeéjiet grafiku Sestdien un nokopéjiet to Svétdien.
igzg + 6 Pieskiriet grafikam nosaukumu.
35°C - Lai parietu pie grafika
1 |Parejiet pie [1.1]: Telpa > Grafiks. QO
T87C rrommen s 2 |lestatiet grafiku uz Ja. -0
> 3 |Parejiet pie [1.2]: Telpa > Sildisanas grafiks. QO
00:00 07:00 14:00 21:00 t
o _ Lai izdzéstu nedélas grafika saturu
T, Karsta Gdens tvertnes temperatira ’
t Laiks 1 |Atlasiet pasreizéja grafika nosaukumu. QO
. . _ —— Lietotaja noteiktais 1
5.7.4 Izmantojot DHW jaudigo rezimu Pima, o -0
trd. I E— — ]
. - o 8d. i
Par jaudigo rezimu I:::d E\:E
i . ——
Jaudiga darbiba nodroSina, ka karsto Gdeni uzsilda rezerves ';:;‘;’ ;:E
sildTtajs vai paligsilditajs. Izmantojiet $o reZimu dienas, kad ir lielaks sved. D———— 1
Gdens patérins neka parasti.
Lai parbauditu, vai jaudigais rezims ir aktivs 2 |Atlasiet Dzést. Q-0
Ja sakuma ekrana tiek paradits LF jaudigais rezims ir aktivs.
Aktivizéjiet vai deaktivizgjiet Jaudiga darbiba $ada veida: i pesst
1 |Parejiet pie [5.1]: Tvertne > Jaudiga darbiba Q:--O /:I Pardévat
Atlasit
2 |Jaudigo rezimu Izsl. vai Iesl.. Q-0 B Adas
klaertsc:gaﬂnda:nzlemers. Jums nekaveéjoties ir nepiecieSam vairak 3 | Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. @O
Jums ir talak noradita situacija: Lai izdzéstu dienas grafika saturu
= Jis jau iztérejat lielako dalu karsta Gdens. 1 |Atlasiet dienu, kuras saturu vélaties izdzeést. @O
= Jums nav laika gaidit [Tdz nakamajai planotajai darbibai, kad tiks Piemeram, Piektdien
uzsildita karsta Gdens tvertne. Lietotaja noteiktais 1
Pirmd. O w0
Péc tam jus varat aktivizét jaudigo rezimu. Karsta ddens tvertne ?::id g‘:-:—jg
saks uzsildit Gdeni I1dz Komforta temperatﬂrai. Cet. ' [ e 8|
- Piektd. O m@ w0
INFORMACIJA Sestd. D—————n
Svetd. OC——————/0
Kad jaudigais reZims ir aktivs, pastav nozimigs apsildes/
dzes?sanas. un kapavcnates n(:,*p|e_t|ekam|t?as kor?forta 2 |Atlasiet Dzést. (Qus-O
problému risks. Biezas karsta Udens izmantoSanas
gadijuma radisies biezi un gari telpas apsildes/dzeséSanas
parravumi.
ﬁ Dzést
. = . — @ Redigat
5.8 Grafika ekrans: Piemeérs Kopat
Saja pieméra ir paradits, ka iestatit telpas temperatiras grafiku
apsildes rezima galvenai zonai. 3 | Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. e
INFORMACIJA Lai programmétu grafiku Pirmdien
Citu grafiku programmésanas procedaras ir lidzigas. 1 |Atlasiet Pirmdien. @O
Grafika programmeésana: parskats Lietotaja noteiktais 1
Pirmd. O]
Piemeérs: JUs vélaties ieprogrammét talak noradito grafiku: Oltrd. e —
Tresd. O 111
Lietotaja noteiktais 1 Cet. OC—————0
Pirmd. Dm0 Piektd. O
Otrd. [ ] ————__u} Sestd. OC————————————711
Tredd. OB w0 Svetd. O
Cet. [ — — N
Piektd. O w0
Sestd. O IESG—
Svétd. O I ]
PriekSnosacijums: Telpas temperatlras grafiks ir pieejams tikai
tad, ja ir aktiva telpas termostata vadiba. Ja ir aktiva izplides Gdens
vadiba, jOs ta vieta varat ieprogrammét galvenas zonas grafiku.
Ekspluatacijas rokasgramata DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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2 |Atlasiet Redigét. QRO 4 |Atlasiet Telimét. QN ®)
fj Dzest
fy Dzest @ Redigat
@ Rediget Kopat
Kopat B} tetimat
3 |lzmantojiet kreiso regulatoru, lai atlasttu ierakstu, un | {©---O Rezultats:
redigéjiet ierakstu ar labo regulatoru. Jis varat O @) — —
ieprogrammét Iidz 6 darbibam katru dienu. Skala P, oitaja noteiktais 1
augstai temperatdrai ir tumsaka krasa neka zemai g"‘}é E*:-:—jg
— . resd. ]
temperaturai. o A o e ——
Piektd. oC—————— 0
pirmd Sestd O
o—=———mm 0 Pirmd. e —————
0 o 24 Svetd. O 0
6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C e 5 |Atkartojiet So darbibu visam nedélas dienam. —
17:30 21°C Lietotaja noteiktais 1
Pirmd. O w0
Otrd. | —— ]
. _ . _ _ . . _ . _ Tredd. O w0
Piezime: Lai izdzéstu darbibu, iestatiet tas laiku ka Cet O mmmD
iepriek$éjas darbibas laiku. Piektd. D——w—— w10
Sestd. O
4 |Apstipriniet izmainas. Qz-O Svetd.  O——————0
Rezultats: Pirmdienas grafiks ir noteikts. Peédéjas
darbibas vértiba ir spéka [idz nakamai Lai programmétu grafiku Sestdien un nokopétu to Svétdien
ieprogrammeétai darbibai. Saja pieméra pirmdiena ir - .
progra - Ja plemera pirmdiena I Atlasiet Sestdien. QO
pirma diena, kuru ieprogrammeéjat. Tadejadi pédeja
ieprogramméta darbiba ir spéka lidz nakamas 2 |Atlasiet Rediget. Q0O
pirmdienas pirmajai darbibai. Izmantojiet kreiso regulatoru, lai atlasitu ierakstu, un | (@O
. _ . R _ I redigéjiet ierakstu ar labo regulatoru.
Lai nokopétu grafiku paréjam nedélas dienam g€l 9 O---O3
1 |Atlasiet Pirmdien. Q:-O O e— Sestd.
0 12 24
Lietotaja noteiktais 1 . .
pirma. |eDo aja noteiktals - 8:00 21°C
Otd. O 23:00 18°C
Tresd. O 1
Cet. e —— | - -
Piektd. O—————————
Sestd ODC———————0
étd. — T . .
Svetd. 0 v 4 |Apstipriniet izmainas. Q-0
- - 5 |Atlasiet Sestdien. Q:-O
2 |Atlasiet Kopét. O -
6 |Atlasiet Kopét. QN ®)
7 |Atlasiet Svétdien. QO
fj Deest 8 |Atlasiet Ielimét. QO
(@ Redigat Rezultats:
Kopét
Lietotaja noteiktais 1
Pirmd. O "m0
Otrd. [ ] ——— ]
= NPT .o = - 8d. [ ——
Rezultats: Blakus nokopétajai dienai tiek paradits it
"C". Piektd. O —mm w0
Sestd. O o C
3 |Atlasiet Otrdien. Qs O Svétd. O D—
Lietotaja noteiktais 1
Pirmd. O mm 1C R _ _ .
o R —— Lai pardévetu grafiku
Tredd. O————————1
Cet. O 1 |Atlasiet pasreizéja grafika nosaukumu. QNN ®)
Piektd. DC——————11
Sestd O—————————0 Lietotaja noteiktais 1
Svetd. O 1 Pirmd. O "m0
Otrd. [ ] ——— ]
Tresd. O w0
Cet. [ ] ——— ]
Piektd. O w0
Sestd. O I—]
Svetd. O I ]
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Ekspluatacijas rokasgramata
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2 |Atlasiet Pardevét. QO
iﬂ Dzest
Al Pardavat
& Atiasit

3 |(papildiespéja) Lai izdzéstu pasreizéjo grafika O---Q},

nosaukumu, parldkojiet simbolu sarakstu, [1dz bas
redzams «, péc tam piespiediet, lai dzéstu
iepriekS€jo simbolu. Atkartojiet to ar katru simbolu
grafika nosaukuma.

4 |Lai pieSkirtu nosaukumu pasreizéjam grafikam, O-e- QW
parlikojiet simbolu sarakstu un apstipriniet atlasito
simbolu. Grafika nosaukuma var bt Iidz

15 simboliem.

5 |Apstipriniet jauno nosaukumu. Q0O

INFORMACIJA

Ne visus grafikus var pardévét.

5.9 No laika apstakliem atkariga likne

5.9.1 Kas ir no laikapstakliem atkariga Iikne?

No laikapstakliem atkariga darbiba

lekarta darbojas "atkaribd no laikapstakliem", ja vélama izplides
Odens vai tvertnes temperatira tiek noteikta automatiski atkariba no
ara temperatiras. Tapéc ta ir pieslégta pie temperatlras sensora,
kas atrodas uz ékas Ziemelu sienas. Ja ara temperatlra pazeminas
vai paaugstinas, iekarta uzreiz to kompensé. Tadéjadi iekartai nav
jagaida atgriezeniska saite no termostata, lai paaugstinatu vai
pazeminatu izplides Gdens vai tvertnes temperatlru. Atrakas
reagéSanas dé| tiek novérsta iekstelpu temperatiras un Odens
temperatlras krasa paaugstina$anas un pazeminasanas atzarojuma
punktos.

PriekSrociba
No laikapstakliem atkariga darbiba samazina energijas patérinu.
No laika apstakliem atkariga likne

Lai varétu kompensét temperatiru starpibu, iekarta palaujas uz savu
no laika apstakliem atkarigo Itkni. 871 Itkne nosaka, cik lielai ir jabat
tvertnes vai izplides Gdens temperatirai dazadu ara temperatiru
gadijuma. Ta ka liknes slipums ir atkarigs no vietéjiem apstakliem,
pieméram, klimata vai ékas izolacijas, Iikni var pielagot uzstaditajs
vai lietotajs.

No laikapstakliem atkarigas liknes veidi

Ir 2 no laikapstakliem atkarigas Itknes veidi:

= 2 punktu Iikne

= Liknes slipums-nobide

Tas, kuru ltknes veidu izmantosiet regulédanai, ir atkarigs no jasu
personigajam preferencém. Skatiet Seit: "5.9.4 No laikapstakliem
atkarigo Itknu izmantoSana" [» 17].

Pieejamiba

No laikapstakliem atkariga Iikne ir pieejama:
= Galvena zona - apsilde

= Galvena zona - dzeséSana

= Papildu zona - apsilde

= Papildu zona - dzesé$ana

= Tvertne (pieejams tikai uzstaditajiem)

INFORMACIJA

Lai izmantotu no laikapstakliem atkarigo darbibu, pareizi
konfiguréjiet galvenas zonas, papildu zonas un tvertnes
iestatito vértibu. Skatiet Seit: "5.9.4 No laikapstakliem
atkarigo Iiknu izmantoSana" [ 17].

5.9.2 2 punktu likne

Nosakiet no laikapstakliem atkarigo Itkni ar Sim divam iestatitajam
vertibam:

= lestatita vértiba (X1, Y2)

= lestatita véertiba (X2, Y1)

Piemérs

E |l -a

Y2

Y1

X1 X2 e

Vienums Apraksts

a AtlasTta no laika apstakliem atkariga zona:
« %% Galvenas zonas vai papildu zonas apsilde
. ﬁ?: Galvenas zonas vai papildu zonas dzesé$ana

.
. r Karstais Gdens

X1, X2 |Ara apkartéjas vides temperatiras pieméri

Y1, Y2 |Vélamas tvertnes temperatira vai izplides Gdens
temperatlras pieméri. lkona atbilst tas zonas siltuma
izstarotajam:

. @: Zemgridas apsilde
. @: Ventilatora spiralu iekarta
. [UI: Radiators

. Ij: Karsta tdens tvertne

Saja ekrana iespéjamas darbibas

©---0O Navigéjiet temperatdras.

O---O} Mainiet temperatdru.

O---Q..  |Parejiet pie nakamas temperataras.
Qze-O Apstipriniet izmainas un turpiniet.

5.9.3 Liknes slipums-nobide

Slipums un nobide
Nosakiet no laikapstakliem atkarigo Iikni ar tas slipumu un nobidi:

= Mainiet slipumu, lai atSkirigi palielinatu vai pazeminatu izplides
Udens temperatiru dazadam apkartéjas vides temperatdram.
Pieméram, ja izplides Gdens temperatira kopuma ir apmierinosa,
bet zema apkartéjas vides temperatira ta ir parak zema,
palieliniet slipumu, lai izplides Gdens temperatira tiktu
paaugstinata vairak, ja apkartéjas vides temperatlra pazeminas.

= Mainiet nobidi, lai vienadi palielinatu vai pazeminatu izplides
Udens temperatiru dazadam apkartéjas vides temperatdram.
Pieméram, ja izpludes Gdens temperatlra vienmér ir nedaudz par

Ekspluatacijas rokasgramata
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zemu dazadas apkartéjas vides temperatdras, mainiet nobidi, lai
vienadi palielinatu izplides tGdens temperatiru visam apkartéjas
vides temperatdram.

Piemeéri

No laikapstakliem atkariga Itkne, ja ir atlasits slipums:

E —a ---b Ao e

X1 X2 A

No laikapstakliem atkariga Iikne, ja ir atlasita nobide:

S —a ---b

——e
4
- T 7d
Y4--------- STzl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 O
Vienums Apraksts
a NLA likne pirms izmainam.
b NLA Ikne péc izmainam (ka piemérs):

= Ja tika mainits slipums, jauna vélama temperatira pie
X1 ir nevienadi augstaka par vélamo temperatiru pie
X2.

= Ja tika mainita nobide, jauna vélama temperatira pie
X1 ir vienadi augstaka par vélamo temperattru pie X2.

c Slipums
Nobide
Atlasita no laika apstakliem atkariga zona:

» %% Galvenas zonas vai papildu zonas apsilde
. :3?5: Galvenas zonas vai papildu zonas dzeséSana

L
. f Karstais dens

X1, X2

Y1,Y2,
Y3, Y4

Ara apkartéjas vides temperatiiras pieméri

Vélamas tvertnes temperatdra vai izplides Gdens
temperatlras pieméri. lkona atbilst tas zonas siltuma
izstarotajam:

. @: Zemgridas apsilde
. E]: Ventilatora spiralu iekarta
. []lT: Radiators

. |j: Karsta tdens tvertne

Saja ekrana iespéjamas darbibas

!OA“O
0@
O”u@m

Atlasiet slipumu vai nobidi.

Palieliniet vai samaziniet slipumu/nobidi.

Kad slipums ir atlasits: iestatiet slipumu un parejiet
pie nobides.

Kad nobide ir atlasita: iestatiet nobidi.

Q-0

Apstipriniet izmainas un atgriezieties apaksizvélné.

5.9.4
izmantosana

No laikapstakliem atkarigo Itknu

Konfiguréjiet no laika apstakliem atkarigas Iiknes, ievérojot talak

sniegtos noradijumus.

lestatitas vértibas rezima definésSana

Lai izmantotu no laika apstakliem atkarigo Itkni, ir janosaka pareizs

iestatitas vertibas reZims.

Parejiet uz iestatitas vertibas
rezimu...

lestatitas vertibas rezimam
iestatiet...

Galvena zona — apsilde

[2.4] Galvena zona >
Iestatitas vertibas rezims

NLA sildisSana, fikséta
dzesésana VAI No
laikapstakliem atkarigs

Galvena zona — dzesésana

[2.4] Galvena zona >
Iestatitas vertibas rezims

No laikapstakliem atkarigs;

Papildu zona — apsilde

[3.4] Papildu zona >
Iestatitas vertibas rezims

NLA sildisSana, fikséta
dzesésana VAI No
laikapstakliem atkarigs

Papildu zona — dzesésana

[3.4] Papildu zona >
Iestatitas vértibas rezims

No laikapstakliem atkarigs;

Tvertne

[5.B] Tvertne > Iestatitas
vértibas rezims

lerobezojums: Pieejams tikai
uzstaditajiem.

No laikapstakliem atkarigs;

No laika apstakliem atkarigas liknes veida maina

Lai mainitu veidu visam zonam (galvena + papildu) un tvertnei,
parejiet uz [2.E] Galvena zona > NLA liknes veids.

To, kur$ veids ir atlastts, var skatit art $adi:

= [3.C] Papildu zona > NLA liknes veids;
= [5.E] Tvertne > NLA liknes veids;

lerobezojums: Pieejams tikai uzstaditajiem.

No laika apstakliem atkarigas liknes maina

Zona

Parejiet uz...

Galvena zona — apsilde

[2.5] Galvena zona >
SildiSanas NLA likne

Galvena zona — dzesésana

[2.6] Galvena zona >
DzeséSanas NLA likne

Papildu zona — apsilde

[3.5] Papildu zona >
SildiSanas NLA likne

Papildu zona — dzesésana

[3.6] Papildu zona >
DzeséSanas NLA likne

Tvertne

lerobezojums: Pieejams tikai
uzstaditajiem.

[6.C] Tvertne > NLA likne

INFORMACIJA

Maksimalas un minimalas iestatitas vértibas

Jus nevarat konfigurét Iikni ar temperatiram, kas ir
augstakas vai zemakas par iestatitajam maksimalajam un
minimalajam vértibam $Sai zonai vai tvertnei. Kad tiek
sasniegta maksimala vai minimala vertiba, ltkne izlidzinas.

No laika apstakliem atkarigas liknes preciza noregulé$ana:
liknes slipums-nobide

Talak sniegtaja tabula ir aprakstits, ka var precizi noregulét zonas
vai tvertnes no laika apstakliem atkarigo [ikni.
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6 Padomi par energijas taupisanu

Jums Skiet, ka ir... Precizi noreguléjiet,
izmantojot slipumu un
nobidi:
Normala ara Auksta ara Slipums Nobide
temperatura... temperatuara...

LABI Auksts 1 —
LABI Karsts l —
Auksts LABI ! 1
Auksts Auksts — i
Auksts Karsts l i
Karsts LABI 1 !
Karsts Auksts 1 !
Karsts Karsts — 1

Preciza no laika apstakliem atkarigas liknes noregulésana:
2 punktu likne

Talak sniegtaja tabula ir aprakstits, ka var precizi noregulét zonas
vai tvertnes no laika apstakliem atkarigo likni.

Padomi par DHW tvertnes temperatiru

= Savam parastajam karsta Gdens vajadzibam izmantojiet iknedélas
grafiku (TIKAI ieplanotaja rezima).

= leprogrammeéjiet, lai karsta 0dens tvertne I1dz sakotngji iestatitai

vértibai (Komforta = augstédka karstd 04dens tvertnes
temperatdra) uzsiltu naktl, jo tad telpas apsildes pieprasijums ir
mazaks.

= Ja ar DHW tvertnes uzsildiSanu vienreiz nakti NEPIETIEK,
ieprogrammeéjiet, lai DHW tvertne [1dz sakotngji iestatitai vértibai
(Eko = zemaka DHW tvertnes temperatira) papildus tiktu
uzsildita dienas laika.

Parliecinieties, vai vélama DHW tvertnes temperatira NAV parak
augsta. Piemeérs: Péc uzstadisanas katru dienu samaziniet
DHW tvertnes temperatiru par 1°C un parbaudiet, vai Gdens
joprojam ir pietiekami karsts.

= leprogramméjiet, lai karstd Gdens siknis tiktu IESLEGTS TIKAI
tajos dienas periodos, kad ir nepiecieSama talitéja karsta dens
padeve. Piemérs: No rita vai vakara.

Jums Skiet, ka ir... Precizi noreguléjiet,
izmantojot iestatitas
ety 7 Apkope un remonts
Normala ara Auksta ara Y2@ | y1@ | X1@ | x2@
temperatara... temperatiira... 71 Parskats: apkope un remonts
LABI Auksts ! — ! - Uzstaditajam apkope ir javeic katru gadu. Kontaktinformaciju/
LABI Karsts ! — | — palidzibas dienesta talruna numuru mekigjiet lietotaja saskarné.
Auksts LABI - T _ 1 1 |Parejiet pie [8.3]: Informacija > Informacija par | &« -O
Auksts Auksts il i i il izplatitaju.
Auksts Karsts ! 1 L 1 Lietotaja pienakumi:
Karsts LABI — —
! ! = Uzturiet zonu ap iekartu tiru.
Karsts Auksts 1 l 1 l
Karst Karst = Uzturiet lietotdja saskarni tiru ar mikstu, mitru dranu.
arsts arsts L2 I 2 I NEIZMANTOJIET mazgasanas lidzek|us.
(a) ot Eaite " o "
Skatiet Seit: *5.9.2 2 punktu fikne" p 16]. = Regulari parbaudiet, vai Gdens spiediens ir lielaks par 1 baru.
Dzeséjosa viela
6 Padomi ar ener £ i'as Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.
p gij NEIZLAIDIET gazes atmosféra.

taupisanu

Padomi par telpas temperatiru

= NodroSiniet, lai vélama telpas temperatira NEKAD nav parak
augsta (apsildes rezima) vai parak zema (dzesé$anas rezima),
bet VIENMER atbilst jlsu faktiskajam vajadzibam. Katrs
ietaupitais grads var nodro$inat Iidz pat 6% apsildes/dzeséSanas
izmaksu ietaupTjumu.

= NEPALIELINIET/NESAMAZINIET vélamo telpas temperatdru, lai
paatrinatu  telpas  apsildi/dzesé$anu. Telpa  NEUZSILS/
NEATDZISIS atrak.

= Ja jOsu sistémas izkartojuma ir I€ni siltuma izstarotji (piemérs:
zemgridas apsilde), izvairieties no lielam vélamas telpas
temperatliras svarstibam un NELAUJIET telpas temperatarai
nokristies parak zemu/paaugstinaties parak augstu. Lai atkal telpu
uzsilditu/atdzesétu, bas nepiecieSams vairak laika un energijas.

= Izmantojiet savam parastajam telpas apsildes vai dzeséSanas
vajadzibam iknedélas grafiku. Ja nepiecieSams, varat vienkarsi
novirzities no grafika:

= Isakiem periodiem: varat anulét ieplanoto telpas temperataru
[ldz nakamajai ieplanotajai darbibai. Piemérs: Ja rikojat balliti
vai dodaties prom uz dazam stundam.

= llgakiem periodiem: varat izmantot brivdienu rezimu.

Dzesétaja tips: R32
Globalas sasilSsanas potenciala (GWP) vértiba: 675

Atkariba no pielietojamas likumdoSanas, iesp&jams, ka periodiski
javeic dzesétaja nopludes parbaudes. Lai sanemtu
papildinformaciju, sazinieties ar savu uzstaditaju.

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

A SARGIETIES!
= Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss, parasti ta
noplides NERODAS. Ja dzesétajs noplast telpa un
nonak saskaré ar liesmu, ko rada deglis, silditajs vai
plits, var notikt aizdegSanas vai veidoties kaitiga gaze.

= |ZSLEDZIET aizdeg$anos izraiso$as apsildes ierices,
izvédiniet telpu un sazinieties ar izplatitaju, no kura
iegadajaties iekartu.

= NELIETOJIET iekartu, kamér servisa specialisti nebis
apstiprinajusi, ka ir salabota ta dala, no kuras noplida
dzesétajs.

Ekspluatacijas rokasgramata
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8 Problému novérsana

A SARGIETIES!

dedzinat.

= Dzesétdja kédes dalas NEDRIKST caurdurt vai

= NEDRIKST izmantot tirisanas materialus vai lidzek|us

atkauséSanas procesa paatrinasanai, ko nav ieteicis

razotajs.

8.3 Simptoms: jums sava dzivojamaja
istaba Skiet parak auksti (karsti)

lespéjamais iemesls

Veicama darbiba

Vélama telpas temperatira ir
parak zema (augsta).

Paaugstiniet (pazeminiet) vélamo
telpas temperatdru. Skatiet Seit:

= Nemiet véra, kas sisttma esoSais dzesétajs ir bez
smarzas.

@ PIEZIME

Spéka esoSie tiesibu akti par fluoru saturoSajam
siltumnicefekta gazem pieprasa, lai iekartas dzesésanas
Skidruma uzpilde tiktu noradita gan péc svara, gan ka CO,
ekvivalents.

Formula tonnas CO, ekvivalenta aprékinasanai:
dzeséSanas Skidruma GWP vértiba x kopé&ja dzeséSanas
Skidruma uzpilde [kg] / 1000

Lai sanemtu papildinformaciju, sazinieties ar savu
uzstaditaju.

8 Problemu novéersana

Kontaktinformacija

Talak aprakstitajos gadijumos varat méginat pasu spékiem noveérst
problému. Jebkuru citu problému gadijuma sazinieties ar uzstaditaju.
Kontaktinformaciju/palidzibas dienesta talruna numuru meklgjiet
lietotaja saskarné.

1 |Parejiet pie [8.3]: Informacija > Informacija par | QO
izplatitaju.

"5.6.2 Vélamas telpas
temperatdras maina" [» 12].

Ja probléma atkartojas katru
dienu, veiciet kadu no talak
noraditajam darbibam.

= Paaugstiniet (pazeminiet)
telpas temperatiras sakotnéji
iestatito vertibu. Skatiet
lietotaja atsauces
rokasgramata.

= Koriggjiet telpas temperatras
grafiku. Skatiet Seit:
"5.8 Grafika ekrans:
Piemérs" [» 14].

Vélamo telpas temperatiiru nevar |Paaugstiniet vélamo izplides

sasniegt.

Gdens temperatiru atbilstoSi
siltuma izstarotaja veidam.
Skatiet Seit: "5.6.3 VElamas
izplides Udens temperatiras
maina" [» 13].

No laika apstakliem atkariga
ITkne ir nepareizi iestatita.

Pielagojiet no laika apstakliem
atkarigo ITkni. Skatiet Seit:

"5.9 No laika apstakliem atkariga
[Tkne" [» 16].

8.1

Lai paraditu palidzibas tekstu

darbibas traucéjumu gadijuma

Darbibas traucéjumu gadijuma sakuma ekrana paradisies talak
noradttais atkariba no nopietnibas pakapes:

. Q: klada

8.4 Simptoms: udens krana ir parak

auksts

lespéjamais iemesls

Veicama darbiba

Tvertné beidzas karstais 0dens
neierasti augsta patérina dél.

Vélama DHW tvertnes
temperatdra ir parak zema.

Ja jums karstais Gdens ir
nepiecieSams uzreiz, aktivizéjiet
DHW tvertnes Jaudiga
darbiba. Tomér tadéjadi tiek

. &: darbibas traucéjums

JUs varat sanemt traucéjuma Tsu un garu aprakstu $ada veida:

1 |Nospiediet kreiso regulatoru, lai atvértu galveno Q:--O
izvélni, un parejiet pie Darbibas traucéjumi.

Rezultats: Ekrana tiks paradits klidas Tss apraksts
un kltudas kods.

2 |Nospiediet ? kladu ekrana. ?

Rezultats: Ekrana tiks paradits klidas gar$

apraksts.

8.2 Lai parbauditu darbibas
traucéjumu veésturi

Nosacijumi: Lietotaja atlauju [imenis ir iestatits uz pieredzejusa gala
lietotaja Iimeni.

1 |Parejiet pie [8.2]: Informacija > Darbibas QO

traucéjumu vésture.

JUs redzat neseno darbibas traucéjumu sarakstu.

patéréta papildu energija. Skatiet
Seit: "5.7.4 1zmantojot DHW
jaudigo rezimu" [» 14].

Ja problémas atkartojas katru
dienu, veiciet kadu no §Tm
darbibam:

= Palieliniet DHW tvertnes

temperatiras sakotnéji
iestatito vertibu. Skatiet
lietotaja atsauces
rokasgramata.

= Korigéjiet DHW  tvertnes
temperatiras grafiku.

Piemérs: leprogrammeéjiet, lai
karstd ddens tvertne tiktu
papildus uzsildita [1dz sakotnéji
iestatitajai vertibai (Eko
iestatita vértiba =
zemaka tvertnes temperatira)
dienas laika. Skatiet Seit:
"5.8 Grafika ekrans:
Piemérs" [» 14].
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9 Likvidéesana

8.5 Simptoms: siltumsiikna kltime

Ja siltumsiknis nedarbojas, rezerves silditajs un/vai paligsilditajs var
kalpot ka arkartas silditajs. Arkartas silditajs parnem apsildes slodzi
vai nu automatiski, vai ar to var parslégt manuali.

= Ja rezimam Arkartas situacija ir iestatita vértiba

Automatiski un notiek siltumsukna atteice:

= iekartai ETVH/X: rezerves silditajs automatiski parnem ékas
karsta tdens sildiSanas procesu un telpu apsildi;

= iekartai ETBH/X: rezerves silditajs automatiski parnem apsildes
slodzi, un papildu tvertné uzstaditais paligsilditajs automatiski
parnem karsta Gdens sildiSanas procesu.

= Jarezimam Arkartas situacija ir iestatita vértiba Manuali un
notiek siltumsiikna atteice, karsta Tdens sildiSanas un telpu
apsildes procesi tiek partraukti.

Lai procesus manuali atsaktu, izmantojot lietotdja saskarni,
parejiet uz sadalas Darbibas traucéjumi galvenas izvélnes
ekranu un parbaudiet, vai rezerves silditajs un/vai paligsilditajs
var/nevar parnemt apsildes slodzi.

= Vai arl, ja reZimam Arkartas
vértibas:

situacija ir iestatitas $adas

= automatiskais SH pazeminats/DHW iesl. — telpu apsildes
jauda ir samazinata, bet karstais 0dens joprojam ir pieejams;

= automatiskais SH pazeminats/DHW izsl. — telpu apsildes
jauda ir samazinata, un karstais Gdens NAV pieejams;

= automatiskais SH normals/DHW izsl. — telpu apsilde
darbojas ka parasti, bet karstais Gdens NAV pieejams.

LT1dzigi ka rezima Manuali, iekarta var darboties ar pilnu slodzi arT
tad, ja tai tiek izmantots rezerves silditajs un/vai paligsilditajs, un
lietotajs to ir aktivizgjis, izmantojot sadalas Darbibas
traucéjumi galvenas izvélnes ekranu.

Kad siltumsdknim rodas klime, lietotdja saskarné tiek paradits Zl
vai

Veicama darbiba

Skatiet Seit: "8.1 Lai paraditu
palidzibas tekstu darbibas
traucéjumu gadijuma" [» 19].

lespéjamais iemesls

Siltumsaknis ir bojats.

INFORMACIJA

Kad rezerves silditajs vai paligsilditajs parnem apsildes
slodzi, elektribas patérin$ bis ievérojami lielaks.

8.6 Pazime: péc iedarbinasanas no
sistemas dzirdama burbulojosa

lespéjamais iemesls Veicama darbiba

Dazadi darbibas traucéjumi. Parbaudiet, vai lietotaja

saskarnes sakuma ekrana ir

redzams Q vai &

Papildinformaciju par darbibas
traucéjumu skatiet Seit: "8.1 Lai
paraditu palidzibas tekstu
darbibas traucéjumu
gadijuma" > 19].

@ Atgaiso$anai ieteicams izmantot iekartas atgaiso$anas funkciju
(javeic uzstaditajam). Ja gaiss tiek izvadits no siltuma
izstarotajiem vai kolektoriem, nemiet véra talak sniegtos
noradijumus.

SARGIETIES!

Siltuma izstarotaju vai kolektoru atgaisoSana. Pirms
siltuma izstarotaju vai kolektoru atgaiso$Sanas parbaudiet,

vai lietotaja saskarnes sakuma ekrana ir redzams Q vai

= Jané, atgaisoSanu varat veikt nekavéjoties.

= Ja ir, parbaudiet, vai telpa, kura vélaties veikt
atgaisoSanu, ir pietiekami laba ventilacija. lemesls:
Dzesétajs var noplust Gdens kédé un péc tam telpa,
veicot siltuma izstarotaju vai kolektoru atgaisoSanu.

9 LikvideSana

@ PIEZIME

NEMEGINIET pasrocigi demontét sistému: iekartas
demontaZza, dzesétaja, ellas un citu dalu apstrade JAVEIC
saskana ar piemérojamo likumdoSanu. lekartas ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai dalas
izmantotu atkartoti, parstradatu un atgatu.

10 Glosarijs

DHW = karsta adens apgade
Karstais Gdens, kas jebkada éka tiek izmantots sadzives
noldkos.

LWT = izpliides Gidens temperatiira
Udens temperatira iekartas Gdens izplides vieta.

11 Uzstaditaja iestatijumi:

skana tabulas, kas ir jaaizpilda
lespéjamais iemesls Veicama darbiba uzstéditéjam
Sistéma ir gaiss. Atgaisojiet sistemu.®
Nepareizs hidrauliskais [Tdzsvars. |Javeic uzstaditajam: 111 Konfigurécijas vednis
1 Veiciet hidraulisko
stabilizéSanu, lai lestatijums ‘ Aizpildiet...
nodroSinatu plismas Sistama:
pareizu sadalijumu starp '
izstarotajiem.
2 Ja ar hidraulisko
stabilizéSanu nepietiek,
nomainiet sukna
ierobezojuma iestatijumus
([9-0D] un [9-0E], ja ir).
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11 Uzstaditaja iestatijumi: tabulas, kas ir jaaizpilda

uzstaditajam

lestatijums Aizpildiet...

IekStelpu iekartas tips
(tikai lasams)

Rezerves silditaja tips
[9.3.1] (tikai lasams)

Majsaimniecibas karstais
Gdens [9.2.1]

Arkartas situacija[9.5]

Zonu skaits [4.4]

Ar glikolu uzpildita
sistéma (parskats par ékas
iestatijumiem [E-0D])

Paligsilditaja kapacitate
[9.4.1] (ja pieejams)

Rezerves silditajs;

Spriegums [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Kapacitates 1. solis [9.3.4]

Papildu kapacitates
2. solis [9.3.5] (ja pieejams)

Galvena zona;

Starotaja tips [2.7]

Regulésana [2.9]

Iestatitas vértibas rezims
[2.4]

Grafiks [2.1]

NLA liknes veids [2.E]

Papildu zona (tikai, ja [4.4]=1, dubulta zona)

Starotaja tips [3.7]

Regulésana (tikai lasams) [3.9]

Iestatitas vértibas rezims
[3.4]

Grafiks [3.1]

NLA liknes veids [3.C] (tikai
lasams)

Tvertne (ja pieejams)

Uzsildisanas rezims [5.6]

Komforta iestatita vértiba
[5.2]

Eko iestatita vértiba[5.3]

Atkartotas uzsildiSanas
iestatita vértiba [5.4]

Iestatitas vértibas rezims
[5.B]

NLA liknes veids [5.E] (tikai
lasams)

11.2 lestatijumu izvélne

lestatijums

Aizpildiet...

Galvena zona;

‘Ar‘. termostata tips [2.A] ‘

Papildu zona (ja pieejams)

‘Ar‘. termostata tips [3.A] ‘

Informacija;

Informacija par
izplatitaju [8.3]
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