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Sadrzaj

Sadrzaj

1

O ovom dokumentu

1

O ovom dokumentu

Hvala Sto ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

Procitajte pazljivo dokumentaciju pre koriS¢enja interfejsa da biste
osigurali najbolji moguci ucinak.

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika 3 « Od instalatera trazite da vas informie o postavkama koje je
21 (O] 01 (= TSR 3 koristio za konfigurisanje sistema. Proverite da li je popunio tabelu
2.2 Uputstvo za bezbedanrad ............cccccoviiiiiiiiiiiic 4 sa postavkama instalatera. Ako NIJE, zahtevajte da to ucini.
3 O sistemu 4 = Cuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.
3.1 Komponente sistema sa tipi€nim rasporedom ..............ccccceuee 4 Ciljna grupa
4 Brzi vodié 5 Krajnji korisnici
4.1 Nivo korisnickih dozvola .............ccccciiiiiiiiiiiiccc 5 Komplet dokumentacije
4.2 Grejanje/hladenje prostora............cccccooiieiiiieiicic e 5
4.3  Topla voda za domacinstvo...........ccccccviiiiiiiiiiiiiccc e, 6 Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet
dokumentacije se sastoji od sledeceg:
S Operacua 7 = Opste bezbednosne mere predostroznosti:
5.1 Korisnicki interfejs: Pregled............ccccoiiiiiiiiiiiciis 7 . . . .
5.2 Struktura menija: Pregled postavki korisnika ..............cccccovennee. 8 - Bezbednos.ne mere predostroZnosti koje morate da procitate
5.3 Moguce stranice: Pregled.. 9 pre ugradnje
5.3.1  Pocetna Stranica ..............cccccvieieuiiiiiciiiiceeeceea 9 = Format: Stampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrasnja jedinica)
5.3.2 Stranica glavnog rTwenlja ........ e 10 - Uputstvo za rukovanje:
5.3.3  Ekran za zadavanje vrednosti.. 10
5.3.4  Stranica sa detaljnim podacima i vrednostima............ 11 » Brzi vodi€ za osnovno koriscenje
5.4  UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE radnih funkcija ................. " = Format: Stampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutradnja jedinica)
5.4.1 Vizuelna indiKacija .........cccccvviiiiiiiiccicecee, 11 Referentni vodié za korisnike:
5.4.2 Postupak UKLJUCENJA i ISKLJUCENJA .................. 11 '
5.5  Ogitavanje iNformMacija............ccccovevevrrueierrieieieeie e 11 = Detaljna postupna uputstva i osnovne informacije za pocetnike i
Da biste otitali informacije 11 napredne korisnike
Moguce ogitavanje informacija...........cccccvvveveiinieenns 12 + Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Koristite
5.6  Upravljanje grejanjem/hladenjem prostora..............c.ccccocivnnnene 12 funkciju pretrazivanja Q da biste pronasli svoj model.
5.6.1 PodeSavanje prostornog rezima rada.............cccoeeeenns 12 Ubputst dni Spoli iedinica:
5.6.2  Promena Zeljene sobne temperature.......................... 12 putstvo za ugradnju = Spoijna jedinica:
5.6.3  Promena Zeliene temperature izlazne vode................ 12 = Uputstva za ugradnju
5.7 Upravljanje toplom vodom za domacinstvo.............cccceeevennneenne 13 + Format: §tampani (u ambalazi spoljne jedinice)
571 Rezim ponovnog zagrevanja ..............cccoeeeieieiiinnn 13 . o
5.7.2 RezZim po rasporedu..........cocveeeeeieeiieeiie e 13 * Uputstvo za ugradnju — Unutrasnja jedinica:
5.7.3  Planirani reZim + ponovno zagrevanje........................ 13 = Uputstva za ugradnju
5.7.4 Koris¢enje "snaznog" rezima TVD ........ccccoevviivennenns 14 « Format: Stampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrasnja jedinica)
5.8 Stranica za planiranje: Primer .. 14
5.9  Kriva zavisnosti 0d VIEMENa ............cccovveveeereereereesreerseies 16 = Referentni vodic za ugradnju:
5.9.1 Sta predstavlja kriva zavisnosti od vremena?............. 16 = Priprema za ugradnju, dobre prakse, referentni podaci, ...
592  Kri 2 1ACKE . 16 . - -
r!va sa 2 acke ) = Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Koristite
5.9.3 Kriva sa pomakom nagiba ..........cccccooiiiiiiiin 16 . < . . . .
T ) ; funkciju pretrazivanja Q da biste pronasli svoj model.
5.9.4 Kori§¢enje krivih zavisnosti od vremena..................... 17
. . . . = Dodatak posvecen opcionoj opremi:
Saveti za Stednju energije 18 _ , " . ,
= Dodatne informacije o nacinu ugradnje opcione opreme
Odrzavanje i servis 18 = Format: $tampani (u ambalazi unutradnje jedinice) + digitalne
71 Pregled: Odrzavanje i servisiranje............ccccoooocericiocinnnenn. 18 datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronasli svoj model,
v . koristite funkciju pretrage Q.
8 Resavanje problema 19 U prefrag
8.1  Prikazivanje teksta za pomoé u slugaju kvara..............cccco...... 19 Poslednje izmene dostavijene dokumentacije moZzete naci na
8.2 Pregled istorije kvarova..............ccocccooiiiiiiiiiii 19 regionalnoj veb strani Daikin ili preko vaseg instalatera.
8.3  Simptom: Osecate da vam je previSe hladno (toplo) u dnevnoj Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici
SODI ... 19 predstavljaju prevod.
8.4 Simptom: Voda na ¢esmi je previSe hladna .............cccceveniennen. 19 i .
8.5 Simptom: Kvar na toplotnoj pumMPpi ........ccceeriiiieeiiiiieiieeees 19 ONECTA aplikacija
8.6  Simptom: Nakon pustanja u rad, iz sistema se Cuju zvuci nalik ; \ Ako je podesen od strane instalatera, mozete
N8 ZUDOTENIE...osr o ooeeeeee oo 20 DAIKIN | oristiti aplikaciju ONECTA radi kontrole i
.. pracenja statusa va$eg sistema. Za viSe
9 Uklanjanje na otpad 20 informacija, pogledajte:
10 Re¢nik pojmova 20 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
11 Instalaterska podeSavanja: tabele popunjava —
instalater 20
11.1  Carobnjak za KONfIQUIASANJE ............c.cvueveeveeereieeeieeeeeeean 20
11.2  Meni sa postavkama 21
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2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Putanje

Putanje (primer: [4.3]) vam pomaZzu da locirate svoj trenutni polozaj
u strukturi menija korisni¢kog interfejsa.

1 |Da biste omoguéili prikaz putanje: Na pocetnoj ?
stranici ili na stranici glavnog menija, pritisnite
dugme za pomoc¢. Prikaz putanje pojavice se u
gornjem levom uglu ekrana.

2 |Da biste onemoguéili prikaz putanje: Ponovo ?
pritisnite dugme za pomoc.

U ovom dokumentu se takode pominju te putanje. Primer:

nadzorom ili su dobili uputstva za
upotrebu uredaja na bezbedan nacin, i
razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju
uredajem.

Ciscenije i korisni¢ko odrzavanje NE
SMEJU obavljati deca bez nadzora.

1 |ldite na [4.3]: Grejanje/hladenje prostora > QO
Radni opseg.
Ovo znadi:
1 |Polazeéi od pocetne stranice, okrenite levi tockic i [ {OXXN@)

idite na Grejanje/hladenje prostora.
@

gf\{& Grejanje/hladenje prostora

/\ UPOZORENJE

Da biste sprecili strujni udar ili pozar:
= NEMOJTE ispirati jedinicu.

= NE rukujte uredajem ako su Vam
ruke vlazne.

= NEMOJTE stavljati na uredaj
predmete u kojima ima vode.

2 |Pritisnite levi tocki¢ da biste usli u podmeni. QO

3 |Okrenite levi tocki¢ i idite na Radni opseg. 0---0

;);j’: Radni opseg

/N\ PAZNJA

» NEMOJTE postavljati predmete ili
opremu na uredaj.

= NEMOJTE sedeti, penjati se, niti
stajati na uredaju.

4 |Pritisnite levi tocki¢ da biste usli u podmeni. Qz-O
2 Bezbednosno uputstvo za
korisnika

Uvek se pridrzavajte slede¢eg bezbednosnog uputstva i propisa.

21 Opste

/\ UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate
uredajem, obratite se svom instalateru.

/\ UPOZORENJE

Ovaj uredaj mogu Kkoristiti deca starosti
8 godina i viSe, osobe sa smanjenim
fiziCkim, ulnim ili mentalnim
sposobnostima, ili sa nedostatkom
iskustva i znanja, ako su pod

= Jedinice su oznacene slede¢im simbolom:

2

To znadi da se elektri¢ni i elektronski proizvodi NE smeju meS3ati
sa nesortiranim otpadom iz domacinstva. NE poku$avajte sami da
demontirate sistem: demontazu sistema, tretman rashladnog
sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani
instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice  MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaze i
obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazete u
spre€avanju potencijalno negativnih posledica po Zivotnu sredinu i
ljudsko zdravlje. Za viSe informacija, obratite se instalateru ili
lokalnim vlastima.

= Baterije su oznacene slede¢im simbolom:

)54

To znaci da baterije NE smeju da se meSaju sa nesortiranim
otpadom iz domacinstva. Ako je hemijski simbol Stampan ispod
simbola, ovaj hemijski simbol znali da baterija sadrzi teSke metale
iznad odredene koncentracije.

Moguéi hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim
odlaganjem otpadnih baterija pomazete u spre€avanju
potencijalno negativnih posledica po Zivotnu sredinu i ljudsko
zdravlje.
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3 O sistemu

2.2

Uputstvo za bezbedan rad

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV
MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u
ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

UPOZORENJE

Uredaj treba da se ¢uva tako da se
sprecCi mehanicko osteéenje, u
prostoriji sa dobrom ventilacijom bez
izvora paljenja koji kontinuirano rade
(npr. otvoreni plamen, gasni uredaj u
radu ili elektri¢ni greja¢ u radu).

UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove
kroz koje protiCe rashladno sredstvo.

 NEMOJTE Koristiti materije za
Cid¢enje ili sredstva za ubrzavanje
postupka odmrzavanja, osim onih
koja je preporucio proizvodac.

* Imajte u vidu da je rashladno
sredstvo u sistemu bez mirisa.

proverite da li je ikonica £\ ili /N
prikazana na pocetnoj stranici
korisnickog interfejsa.

= Ako nije, mozete odmah zapoceti sa
ispustanjem vazduha.

= Ako jeste, postarajte se da prostorija
u kojoj zelite da obavite ispustanje
vazduha bude dovoljno provetrena.
Razlog: Rashladno sredstvo moze
da prodre u kolo za vodu, a zatim i u
prostoriju u kojoj vrsite ispustanje
vazduha iz emitera toplote ili
kolektora.

3

O sistemu

U zavisnosti od razmestaja sistema, sistem moze:

= Da zagreje neki prostor

= Da ohladi neki prostor

= Proizvodi toplu vodu za domacinstvo (ako je rezervoar za TVD
ugraden)

INFORMACIJE

Hladenje je primenljivo samo kod reverzibilnih modela.

UPOZORENJE

= Rashladno sredstvo koje se nalazi u
ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod
normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju
i dode u kontakt sa plamenom iz
plamenika, grejalice ili Sporeta, to
moze dovesti do pozara ili stvaranja
Stetnog gasa.

« ISKLJUCITE sve zapaljive uredaje za
grejanje, provetrite sobu, i obratite se
dobavljacu od koga ste nabauvili
ureda.

» NEMOJTE Koristiti jedinicu dok
serviser ne potvrdi da je popravljen
deo iz koga je rashladno sredstvo
curelo.

INFORMACIJE

Ako je podno grejanje instalirano u glavnoj zoni. onda ¢e u
rezimu hladenja glavnha zona moc¢i da obezbedi samo
osvezenje. Pravo hladenje u tom slu¢aju NIJE dozvoljeno.

3.1

Komponente sistema sa tipi¢énim
rasporedom

Cc B

>

B

o

UPOZORENJE

Ispustanje vazduha iz emitera
toplote ili kolektora. Pre ispustanja
vazduha iz emitera toplote ili kolektora,

cooooTo OD>

Q

Glavna zona. Primer: Dnevna soba.

Dodatna zona. Primer: Spavaca soba.
Tehnicka prostorija. Primer: Garaza.

Toplotna pumpa spoljne jedinice

Toplotna pumpa unutrasnje jedinice

Rezervoar za toplu vodu za domacinstvo (TVD)
Korisnicki interfejs unutrasnje jedinice
Namenski interfejs za povecanje komfora (BRC1HHDA
koristi se kao sobni termostat)

Podno grejanje

Radijatori, konvektori toplotne pumpe ili
ventilatorski konvektori

Uputstvo za rukovanje
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4 Brzi vodic¢

INFORMACIJE

Unutrasnja jedinica i rezervoar za toplu vodu za
domacinstvo (ako je ugraden) mogu da budu razdvojeni ili
integrisani, u zavisnosti od tipa unutrasnje jedinice.

4 Brzi vodic

4.1 Nivo korisni¢kih dozvola

Koli¢ina informacija koje mozete da ocitate i izmenite u strukturi
menija zavisi od nivoa vasih korisni¢kih dozvola:

= Korisnik: Standardni rezim

= Napredni korisnik: Mozete da ocitate i izmenite viSe

informacija

Izmena nivoa korisni¢kih dozvola

1 |ldite na [B]: Korisnicki profil. QO

B

O kerianizii
S Korisnicki profil

2 |Unesite vazeci pin broj za nivo korisni¢kih dozvola. —

@ OBAVESTENJE

Spreéavanje smrzavanja cevi za vodu. Cak i kada
ISKLJUCITE funkciju grejanja/hladenja prostora ([C.2]:
Rezim rada > Grejanje/hladenje prostora),
spre¢avanje smrzavanja cevi za vodu — ako je omoguceno
— ostace aktivno.

1 |ldite na [C.2]: Rezim rada > Grejanje/hladenje Q-0
prostora.
C2 Rezim rada
janje/hladenje p juseno
Rezervoar Isklju¢eno
2 |Podesite funkciju na Ukljuceno ili Iskljuéeno. O---01

Promena zeljene sobne temperature

U toku kontrole sobne temperature, preko ekrana za zadavanje
vrednosti sobne temperature mozZete ocitavati i prilagodavati Zeljenu
sobnu temperaturu.

= Pregledajte listu cifara i izmenite odabranu cifru. O--- QL
= Pomerajte kursor sleva nadesno. ©---O
= Potvrdite pin broj i nastavite. Q:-O

Pin broj korisnika

Pin broj za Korisnik je 0000.

0000

Pin broj naprednog korisnika

Pin broj za Napredni korisnik je 1234. Sada su vam dostupne
dodatne stavke menija za ovog korisnika.

Napredni korisnik

4.2 Grejanje/hladenje prostora

UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE funkcije grejanja/hladenja
prostora

OBAVESTENJE

Zastita prostorije od smrzavanja. Cak i kada funkciju
grejanja/hladenja prostora ISKLJUCITE ([C.2]: Rezim
rada > Grejanje/hladenje prostora), funkcija zastite
prostorije od smrzavanja — ako je omogucena — jo§ uvek
mozZze da se aktivira. Medutim, Sto se tice kontrole
temperature izlazne vode i kontrole spoljnog sobnog
termostata, ova zastita NIJE garantovana.

1 |ldite na [1]: Prostorija. QO
1
@Prostorija

2 |Podesite Zeljenu sobnu temperaturu. O---0Ol

a b

21CD

Prostorija

a Stvarna sobna temperatura

b Zeljena sobna temperatura

Promena zeljene temperature izlazne vode

Ekran zadate vrednosti temperature izlazne vode mozete koristiti za
ocCitavanje i podeSavanje Zeljene temperature izlazne vode.

1 |ldite na [2]: Glavna zona ili [3]: Dodatna zona. QO

2

@Glavna zona

[m- Dodatna zona

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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4 Brzi vodic¢

2 |Podesite Zeljenu temperaturu izlazne vode. O---0
a b

+
E 3 5°c D _
Glavna zona
aI\ b
3
1 | +
mr

450c—U

Dodatna zona

a Stvarna temperatura izlazne vode

b Zeljena temperatura izlazne vode

Promena krive zavisnosti od vremena za zone grejanja/hladenja
prostora

1 Idite na Zeljenu zonu:

Zona Idite na...

Glavna zona - grejanje [2.5] Glavna zona >VZ kriva

grejanja

Glavna zona — hladenje [2.6] Glavna zona >VZ kriva

hladenja

Dodatna zona — grejanje [3.5] Dodatna zona >VZ kriva

grejanja

Dodatna zona — hladenje [3.6] Dodatna zona >VZ kriva

hladenja

2 Promenite krivu zavisnosti od vremena.

Postoje 2 tipa krive zavisnosti od vremena: kriva sa
pomakom nagiba (podrazumevana), i kriva sa 2 tacke. Ako
je potrebno, tip krive mozete promeniti u [2.E] Glavna zona >
Tip VZ krive. Nacin podeSavanja krive zavisi od njenog
tipa.

Kriva sa pomakom nagiba

Nagib. Ako se promeni nagib, Pomak. Ako se promeni pomak,
nova zZeljena temperatura u tacki nova Zeljena temperatura u tacki
X1 bi¢e nejednako visa od X1 bi¢e podjednako visa kao i
Zeljene temperature u tacki X2.  Zeljena temperatura u tacki X2.

g —a ---b

X1, X2 Spoljna temperatura okruzenja

Y1~Y4 Zeliena temperatura izlazne vode

Kriva zavisnosti od vremena pre izvrSenih izmena
Kriva zavisnosti od vremena nakon izvrSenih izmena
Nagib

Pomak

Q0T o

Moguce radnje na ovom ekranu

©---O Odaberite nagib ili pomak.
O:--@ Povecaijte ili smanjite nagib/pomak.
O--Q..  |Ako je selektovan nagib: podesite nagib i idite na

pomak.

Ako je selektovan pomak: podesite pomak.

Qs O Potvrdite u¢injene izmene i vratite se u podmeni.

Kriva sa 2 tacke

E
YZX
Y1
X X2 LS
X1, X2 Spoljna temperatura okruzenja
Y1,Y2 Zelijena temperatura izlazne vode
Moguce radnje na ovom ekranu
©:--O Prolazak kroz vrednosti temperature.
O---O Promena temperature.
O->*Q.  |Prelazak na narednu vrednost temperature.
Qs-O Potvrda izmene i nastavak rada.

Vise informacija

Za vie informacija, pogledajte takode:

= "5.4 UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE radnih funkcija" > 11]
= "5.6 Upravljanje grejanjem/hladenjem prostora” [» 12]

= "5.8 Stranica za planiranje: Primer" [» 14]

= "5.9 Kriva zavisnosti od vremena" [» 16]

= Referentni vodi¢ za korisnike

4.3 Topla voda za domacinstvo

UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE grejanja rezervoara

OBAVESTENJE

Rezim dezinfekcije. Cak i ako ISKLJUCITE grejanje
rezervoara ([C.3]: Rezim rada > Rezervoar), rezim
dezinfekcije ostace aktivan. Medutim, ukoliko ovu funkciju
iskljucite dok je dezinfekcija u toku, pojavice se AH greska.

1 |ldite na [C.3]: Rezim rada > Rezervoar. QO
C3 Rezim rada
Grejanje/hladenje prostoraUklju¢eno
Rezervoar Iskljuéeno
2 |Podesite funkciju na Ukljuceno ili Iskljuéeno. O---0l

Izmena zadate vrednosti temperature rezervoara

U rezimu Samo ponovno zagrevanje, ekran za zadavanje
vrednosti temperature rezervoara mozete Koristiti za ocitavanje i
podeSavanje temperature tople vode za domacinstvo.

1 |ldite na [5]: Rezervoar. Q-0

5

rJ‘ Rezervoar

Uputstvo za rukovanje
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5 Operacija

Podesite temperaturu tople vode za domacinstvo.

a b

#7505

Rezervoar

a Stvarna temperatura tople vode za domacinstvo

b Zeljena temperatura tople vode za domacinstvo

@)

b LCD ekran
¢ Tockici i dugmad

Pokaziva¢ statusa

LED lampice pokazivaca statusa pale se ili trepéu kako bi vam
saopstile u kom rezimu uredaj radi.

U ostalim rezimima, ekran za zadavanje vrednosti mozete samo
pregledati, ali ne mozete da menjate vrednosti. Umesto toga,
vrednost komfora [5.2],
ponovnog

mozete menjati postavke za Zadata
Zadata eko vrednost [5.3] i Zadata
zagrevanja [5.4].

vrednost

LED Rezim Opis

Trepéuce plavo |Pripravnost Uredaj ne radi.

Neprekidno Rad Uredaj radi.

plavo

Trepcuce Kvar Doslo je do kvara.

crveno Pogledajte "8.1 Prikazivanje
teksta za pomo¢ u slucaju
kvara" [» 19] za viSe informacija.

LCD ekran

LCD ekran moze da prede u rezim spavanja. Kad istekne 15 min od

INFORMACIJE

poslednje interakcije s korisniCkim interfejsom, ekran ¢e potamneti.

Pritiskom na bilo koje dugme ili rotiranjem bilo kojeg tockica ekran se

U situacijama kada se oCekuje veoma mala ili se uopste ne
oCekuje potroSnja TVD, zadata vrednost temperature u
rezervoaru <45°C moze da dovede do nizih temperatura
TVD od ocekivanih kada se koristi rezim Samo ponovno

ponovo budi.
Tockicéi i dugmad

Tockici i dugmad sluze za:

zagrevanje. U tim  situacljama, preporucuje se = Kretanje preko stranica, menija i postavki na LCD ekranu
prebacivanje na jedan od sledecih rezima: . ) )
= Pode$avanje vrednosti
= Samo plan
= Plan + ponovno zagrevanje
Vise informacija
Za vise informacija, pogledajte takode:
* "5.4 UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE radnih funkcija" [» 11]
= "5.7 Upravljanje toplom vodom za domacinstvo" [» 13] “« A 2
= "5.8 Stranica za planiranje: Primer" [» 14] :
= Referentni vodi¢ za korisnike | ‘ ‘ |
a b c d e
5 0 eraci.a Stavka Opis
p J a |Levitocki¢ |[Na LCD ekranu pojavljuje se luk na levoj strani
INFORMACIJE displeja kada koristite levi tockic.
Hladenje je primenljivo samo kod reverzibilnih modela. ) !@*A,A.O: Okrenite, a .zatlm“prlt|sn|te levi tockic.
Krecite se po strukturi menija.
. e .. . = 1O---O: Okrenite levi tockic. Odaberite stavku
51 Korisnicki interfejs: Pregled na meniju.
Korisnicki interfejs sastoji se od slede¢ih komponenti: = Qs O: Pritisnite levi tocki¢. Potvrdite izbor ili
% idite na neki od podmenija.
,/7 b b |[Dugme za |4 Pritisnite radi povratka za 1 korak nazad u
ﬂ / nazad strukturi menija.
0 c
o‘é/ ¢ |Dugme A Pritisnite da biste se vratili na po¢etnu stranicu.
L a pocetne
stranice
a Pokazivad statusa d [Dugme za |?: Pritisnite da biste prikazali pomo¢ni tekst u vezi
b LCD ekran pomo¢ sa trenutno prikazanom stranicom (ako taj tekst
¢ Tocki¢i i dugmad postoji).
e [Desni Na LCD ekranu pojavljuje se luk na desnoj strani
tockic displeja kada koristite desni tockic.
= O--@l: Okrenite, a zatim pritisnite desni
toCki¢. Promenite vrednost ili postavku koja je
prikazana na desnoj strani ekrana.
= O---Ol: Okrenite desni tocki¢. Krecite se po
listi mogucih vrednosti i postavki.
= O--Q.: Pritisnite desni tocki¢. Potvrdite izbor i
predite na sledec¢u stavku na meniju.
a Pokaziva¢ statusa
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Uputstvo za rukovanje

Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Operacija

5.2 Struktura menija: Pregled postavki korisnika

[1] Prostorija

A

Plan

Plan grejanja

Plan hladenja

Protiv smrzavanja

Raspon temperature

Pomak senzora prostorije

Zadata vrednost ugodnosti za prostoriju

3

[1.4] Protiv smrzavanja

Aktivacija
Zadata vrednost za prostoriju

[2] Glavna zona

A

Plan
Plan grejanja
(*) Plan hladenja
Rezim zadate vrednosti
VZ kriva grejanja
(*) VZ kriva hladenja
Tip VZ krive

[3] Dodatna zona

A

Plan

Plan grejanja

Plan hladenja

Rezim zadate vrednosti
VZ kriva grejanja

VZ kriva hladenja

Tip VZ krive

3

3

[4] Grejanje/hladenie prostora

Rezim rada
(*) Plan rezima rada

—{ [1.5] Raspon temperature

Minimalno grejanje

Maksimalno grejanje
(*)  Minimalno hladenje
(*)  Maksimalno hladenje

—| [1.9] Zadata vrednost ugodnosti za prostoriju

Zadata vrednost za ugodno grejanje
(*)  Zadata vrednost za ugodno hladenje

r [7.2] Vreme/datum

Sati

Minuti

Godina

Mesec

Dan

Letnje raCunanje vremena
Format

—| [7.3] Praznik

[5] Rezervoar

1A

Najjaci rezim rada

Zadata vrednost komfora

Zadata eko vrednost

Zadata vrednost ponovnog zagrevanja
Plan

VZ kriva

Tip VZ krive

Aktivacija
Ood
Do

— [7.4] Tiho

(**)  Aktivacija
Plan
(**) Nivo

[7] Korisnicke postavke

Jezik
Vreme/datum
Praznik

Tiho

Cena el. energije
Cena gasa

L]

[8] Informacije

Podaci o energiji

Istorija kvarova
Informacije o dobavljacu
Senzori

Aktuatori

Rezimi rada

(0]

Status veze

Radni asovi

l—| [7.5] Cena el. energije

Visoka
Srednja
Niska
Plan

[8.1] Podaci o energiji

Priklju€ak za elektricno napajanje
Proizvedena toplota

[

) [D] Bezicni mrezni prolaz

[[B]Korisnicki profi

[C]Rezim rada

Grejanje/hladenje prostora
Rezervoar

ReZim rada

Ponovo pokreni

WPS

Ukloni sa oblaka

Veza sa kuénom mrezom
Veza sa oblakom

)| Ekran za zadavanje vrednosti
(*) Vazi samo za modele kod kojih je moguce hladenje
(**) Pristup je omoguéen samo instalateru

(***) Vazi samo ukoliko je instaliran WLAN

INFORMACIJE

U zavisnosti od izabranih postavki tipa
uredaja, postavke c¢e biti vidljive ili nevidljive.
Uputstvo za rukovanje DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Operacija

5.3 Moguce stranice: Pregled

NajceSce su u upotrebi sledece stranice:

¢ QO OR 1@:-:0

QO

c3 c4

Pocetna stranica

Stranica glavnog menija

¢ Stranice nizeg nivoa:

c1: Ekran za zadavanje vrednosti

c2: Stranica sa detaljnim podacima i vrednostima
¢3: Stranica sa krivom zavisnosti od vremena
c4: Stranica sa rasporedom

T o

5.31 Pocetna stranica

Pritisnite dugme # da biste se vratili na poc¢etnu stranicu. Videcete
pregled konfiguracije uredaja, kao i sobnu temperaturu i zadatu
vrednost temperature. Samo simboli koji odgovaraju konfiguraciji
vaseg uredaja bice vidljivi na po€etnoj stranici.

|| 26Feb2019 |
22:19
—e1
k1
k2 f
A — (@ (8)—
/ g
j_—

|
i1 i2 i3 i4 h1 h2

Moguce radnje na ovom ekranu

©:---0 Prodite kroz listu glavnhog menija.

Stavka

‘ Opis

Dezinfekcija / rezim snaznog rada

()

Rezim dezinfekcije je aktivan

L’A

Rezim snaznog rada je aktivan

Vanredna situacija

o

Otkaz toplotne pumpe i sistem radi u rezimu Hitan
slucaj ili je toplotna pumpa prinudno iskljuc¢ena.

Tekuéi datum i vreme

Pametna e

nergija

e1\\é

Pametna energija je dostupna preko solarnih
panela ili pametne mreze.

e2| A

Pametna energija se trenutno koristi za grejanje
prostora.

e3| A

Pametna energija se trenutno koristi za proizvodnju
tople vode za domacinstvo.

Prostorni rezim rada

?ﬁ Hladenje
% Grejanje
Spoljna / tihi rezim

91| (8

Izmerena spoljna temperatura®

92| (@

Tihi rezim aktivan

g3

=||Spoljna jedinica

Unutrasnja jedinica / rezervoar tople vode za domacinstvo

h1

Samostojeca unutrasnja jedinica sa integrisanim
rezervoarom

Unutrasnja jedinica koja se montira na zid

Unutrasnja jedinica koja se montira na zid, sa
odvojenim rezervoarom

D

h2 | par

Pritisak vode

Glavna zona

i1 |Tip ugradenog sobnog termostata:

Rad uredaja zasniva se na temperaturi okruzenja
specijalnog interfejsa za poveéanje udobnosti
(BRC1HHDA koji se koristi kao sobni termostat).

Rad uredaja zasniva se na spoljnom sobnom
termostatu (zi€¢anom ili bezicnom).
— |Nijedan sobni termostat nije instaliran niti podesen.
Rad uredaja zasniva se na temperaturi izlazne
vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili
zahteve za zagrevanjem prostorije.
i2 |Tip ugradenog emitera toplote:
DDDDD Podno grejanje
Ventilatorsko-izmenjivacka jedinica

Radijator

i3 21

Izmerena sobna temperatura®

i4@

Zadata vrednost temperature izlazne vode®

a |Topla voda za domacinstvo
al & Topla voda za domacinstvo

a2 @ Izmerena temperatura rezervoara®

QO Idite na stranicu glavnog menija. Prazni&ni rezim
? Omoguci/onemoguci prikaz putanje. ‘Prazniéni rezim aktivan
Stavka ‘ Opis

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN

Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634883-1C — 2022.08
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Podmeni

Opis

5 Operacija
Stavka ‘ Opis
k |Dodatna zona
k1 |Tip ugradenog sobnog termostata:
Rad uredaja zasniva se na spoljnom sobnom
termostatu (zi€¢anom ili bezicnom).
— |Nijedan sobni termostat nije instaliran niti podeSen.
Rad uredaja zasniva se na temperaturi izlazne
vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili
zahteve za zagrevanjem prostorije.
k2 | Tip ugradenog emitera toplote:
DDDDD Podno grejanje
Ventilatorsko-izmenjivacka jedinica
I |Radijator
k3| (5) |Zadata vrednost temperature izlazne vode®

Doslo je do kvara.

Pogledajte "8.1 Prikazivanje teksta za pomo¢ u
slu¢aju kvara" [» 19] za viSe informacija.

@ Ako odgovarajuc¢a funkcija (na primer: grejanje prostora) nije
aktivna, kruzi¢ je zatamnjen.

5.3.2

Stranica glavnog menija

Polazeci od pocetne stranice, pritisnite ( Q=:-O) ili okrenite ({O---O)
levi toCki¢ da biste otvorili stranicu glavnog menija. Sa stranice

glavnog menija
vrednosti i podm

mozete pristupati razliCitim ekranima za zadavanje
enijima.

2

£\ Kvarovi tokom rada

@ Prostorija
@ Glavna zona

l]]]' Dodatna zona

4k Grejanje/hladenje prostora

b
/

a

Odabrani podmeni

Moguce radnje na ovom ekranu

©---0O Pregledanje liste.
Qzo-O Udi u podmeni.
? Omoguci/onemoguci prikaz putanje.
Podmeni Opis

tokom rad

0] Q ili & Kvarovi

Ogranicenje: Prikazuje se samo

a ukoliko dode do kvara.

Pogledajte "8.1 Prikazivanje teksta za
pomoc¢ u slucaju kvara" [» 19] za vise
informacija.

(1] @ Prostorija

Ogranicenje: Prikazuje se samo ako
specijalni interfejs za povecanje
udobnosti (BRC1HHDA koristi se kao
sobni termostat) upravlja radom
unutrasnje jedinice.

Podesite sobnu temperaturu.

(2] @Glavna zona

Prikazuje odgovarajuéi simbol za tip
vaseg emitera glavne zone.

Podesite temperaturu izlazne vode za
glavnu zonu.

13

[ﬂ]' Dodatna zona

Ogranicenje: Prikazuje se samo ako
postoje dve zone temperature izlazne
vode. Prikazuje odgovarajuci simbol
za tip vaSeg emitera dodatne zone.

Podesite temperaturu izlazne vode za

(4] :QD Grejanje/

hladenje prostora

Prikazuje odgovarajuéi simbol vaseg
uredaja.

Prebacite uredaj u rezim grejanja ili
rezim hladenja. Na modelima koji su
namenjeni samo za grejanje nije
moguce menjati rezim rada.

5] [1 Rezervoar

Podesite temperaturu rezervoara tople
vode za domacinstvo.

(7] O Korisnicke
postavke

Daje pristup korisni¢kim postavkama,
kao §to su prazni¢ni rezim i tihi rezim
rada.

(8] @ Informacije

Prikazuje podatke i informacije o
unutrasnjoj jedinici.

/
9] I\~ Postavke
instalatera

Ogranicenje: Samo za instalatera.

Daje pristup naprednim postavkama.

(Al éPuétanje u rad

Ogranicenje: Samo za instalatera.

Obavlja testove i odrzavanije.

Bl |& korisnicki
profil

Menja aktivni korisnicki profil.

[C] (l)Reiim rada

Ukljucuije ili iskljucuje funkcije grejanja/
hladenja i pripreme tople vode za
domacdinstvo.

N v v . >
[D] "9 Beziéni mrezni

Ogranicenje: Prikazuje se samo

prolaz ukoliko je instaliran beZi¢ni LAN
(WLAN).
Sadrzi postavke koje su potrebne za
konfigurisanje aplikacije ONECTA.
5.3.3 Ekran za zadavanje vrednosti

Ekran za zadavanje vrednosti prikazuje se zajedno sa opisom onih
komponenti sistema kojima je neophodno zadati vrednost.

Primeri

[1] Stranica sobne temperature

[2] Stranica glavne zone

1

o 21

Prostorija

2

S (135

Glavna zona

[3] Stranica dodatne zone

[5] Stranica temperature

3

o (745

Dodatna zona

rezervoara

5

Objasnjenje

Rezervoar

al

+

Moguce radnje na ovom ekranu

©:--O

Prodite kroz listu raspolozivih podmenija.

@O

Idite na podmeni.

dodatnu zonu (ako postoji).

Podesite i automatski primenite Zeljenu temperaturu.

Uputstvo za rukovanje

10
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5 Operacija

Stavka Opis

Grejanje rezervoara

Granica minimalne temperature | a1 |Fiksirana od strane uredaja c d

instalatera

a2 |Ograni¢ena od strane

tocki¢ da biste usli u
podmeni.

Granica maksimalne b1 |Fiksirana od strane uredaja @ @
temperature b2 |Ograni¢ena od strane
instalatera
Trenutna temperatura ¢ |lzmerena od strane uredaja
Zeliena temperatura d |Okrecite desni tocki¢ radi
poveéanja/smanjenja.
Podmeni e |Okrenite ili pritisnite levi

¢ Grejanje rezervoara UKLJUQENO
d Grejanje rezervoara ISKLJUCENO

5.34 Stranica sa detaljnim podacima i

5.4.2 Postupak UKLJUCENJA i ISKLJUCENJA

Funkcija grejanja/hladenja prostora

OBAVESTENJE

Zastita prostorije od smrzavanja. Cak i kada funkciju
grejanja/hladenja prostora ISKLJUCITE ([C.2]: Rezim
rada > Grejanje/hladenje prostora), funkcija zastite
prostorije od smrzavanja — ako je omogucena — jo$ uvek
moze da se aktivira. Medutim, Sto se tice kontrole
temperature izlazne vode i kontrole spoljnog sobnog

vrednostima
Primer:
7.21 Vreme/datum
I Sati 1
Minuti 30
] | | |
a c b a c b
a Postavke
b Vrednosti

c lzabrana postavka i vrednost

termostata, ova zastita NIJE garantovana.

OBAVESTENJE

Spreéavanje smrzavanja cevi za vodu. Cak i kada
ISKLJUCITE funkciju grejanja/hladenja prostora ([C.2]:

Moguce radnje na ovom ekranu

Rezim rada > Grejanje/hladenje prostora),

©---0 Prodite kroz listu raspolozivih postavki.

spreavanje smrzavanja cevi za vodu — ako je omoguceno

O--@} Promenite vrednost.

— ostace aktivno.

O-*Q. |Predite na sledec¢u postavku.

Qs--O Potvrda izmene i nastavak rada.

5.4 UKLJUCIVANJE i ISKLJUCIVANJE

radnih funkcija

5.4.1 Vizuelna indikacija

Odredene funkcije uredaja mogu se zasebno omogucavati
onemogucavati. Ako je neka funkcija onemogucéena, odgovarajuc¢a

ikonica temperature na poc¢etnoj stranici bice zatamnjena.

Funkcija grejanja/hladenja prostora
a b

39 )

a Funkcija grejanja/hladenja prostora UKLJUQENA
b  Funkcija grejanja/hladenja prostora ISKLJUCENA

1 |ldite na [C.2]: Rezim rada > Grejanje/hladenje QO
prostora.
C.2 Rezim rada
janje/hladenje pr juseno
Rezervoar Isklju¢eno
i 2 |Podesite funkciju na Ukljuceno ili Iskljuéeno. O---0Ol

Grejanje rezervoara

OBAVESTENJE

Rezim dezinfekcije. Cak i ako ISKLJUCITE grejanje
rezervoara ([C.3]: Rezim rada > Rezervoar), rezim
dezinfekcije ostace aktivan. Medutim, ukoliko ovu funkciju
iskljucite dok je dezinfekcija u toku, pojavi¢e se AH greska.

1 |ldite na [C.3]: Rezim rada > Rezervoar. HQNN®)

C.3 Rezim rada

Grejanje/hladenje prostoraUklju¢eno

Rezervoar Isklju¢eno

2 |Podesite funkciju na Ukljuceno ili Iskljuéeno. O---0l

5.5 Ocitavanje informacija

Da biste o¢itali informacije

| 1 [idite na [8]: Informacije. | -0 |
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Uputstvo za rukovanje
Daikin Altherma 3 H MT F+W 1 1
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5 Operacija

Moguce ocitavanje informacija

Na meniju... Mozete oditati...

[8.1] Podaci o energiji Proizvedena energija, utroSena

elektri¢na struja i utro$eni gas

[8.2] Istorija kvarova Istorija kvarova

[8.3] Informacije o
dobavljacu

[8.4] Senzori

Broj kontakta/sluzbe za pomo¢
korisnicima

Temperatura prostorije, vode iz
rezervoara ili tople voda za
domacinstvo, spoljnja
temperatura i temperatura
izlazne vode (ako postoji)

[8.5] Aktuatori Status/rezim rada svakog

aktuatora

Primer: Pumpa za toplu vodu za
domagdinstvo UKLJUCENA/
ISKLJUCENA

Trenutno aktivni rezim rada

[8.6] Rezimi rada

Primer: Rezim odmrzavanja/
vracanja ulja

[8.710 Informacije o verziji sistema
[8.8] Status veze

Informacije o statusu povezanosti
uredaja, sobnog termostata i
LAN adaptera.

Casovi rada za specifi¢ne
komponente sistema

[8.9]1 Radni casovi

5.6 Upravljanje grejanjem/hladenjem
prostora

5.6.1 PodesSavanje prostornog rezima rada

O prostornim rezimima rada
Model vaseg uredaja moze biti samo za grejanje ili za grejanje/
hladenje:

= Ako se radi o modelu samo za grejanje, on mozZe da zagreva neki
prostor.

= Ako se radi o modelu za grejanje/hladenje, onda ¢e on moci i da
zagreva i da rashladuje prostor. Vi sistemu morate da saopstite
koji rezim rada da koristi.

Da biste sistemu saopstili koji rezim rada da koristi, mozete:

Mozete... Lokacija

Proveriti koji je prostorni rezim rada trenutno |Pocetna stranica
aktivan.

Trajno podesiti Zeljeni prostorni rezim rada. |Glavni meni

Ograniciti automatsko prebacivanje prema
mesecnom rasporedu.

Podesavanje zeljenog prostornog rezima rada

1 |ldite na [4.1]: Grejanje/hladenje prostora > QO
Rezim rada
2 |Odaberite jednu od sledecih opcija: Q:-O

= Grejanje: Samo rezim grejanja

* Hladenje: Samo rezim hladenja

» Automatski: Rezim rada menja se automatski
izmedu grejanja i hladenja, na osnovu spoljne

temperature. Ograni€eno u okviru meseca prema
Plan rezima rada [4.2].

Ogranic¢avanje automatskog prebacivanja prema rasporedu

Uslov: Prostorni rezim rada podesite na Automatski.

1 |ldite na [4.2]: Grejanje/hladenje prostora > QO
Plan rezima rada.
Odaberite mesec. ©:--0
Za svaki mesec izaberite jednu od opcija: O--- QL
* Reverzibilna: Neograni¢eno
= Samo grejanje: Ograni¢eno
= Samo hladenje: Ograni¢eno

4 |Potvrdite unete izmene. Q:--O

5.6.2 Promena Zeljene sobne temperature

U toku kontrole sobne temperature, preko ekrana za zadavanje
vrednosti sobne temperature mozete ocitavati i prilagodavati Zeljenu
sobnu temperaturu.

1 |ldite na [1]: Prostorija. QO
1
@Pmstorija

2 |Podesite Zeljenu sobnu temperaturu. O---0}

217

Prostorija

a Stvarna sobna temperatura

b Zeljena sobna temperatura

Ako je planiranje ukljuéeno nakon promene zeljene sobne
temperature

= Temperatura ¢e ostati ista sve dok nema nijedne radnje po
rasporedu.

= Zeljena sobna temperatura vratiée se na planiranu vrednost kad
god se izvrSi neka planirana akcija.

Sistem mozete spreciti da se ponasa u skladu sa rasporedom tako
Sto Cete (privremeno) iskljuciti rasporede.

Iskljucenje planiranja sobne temperature

Q@O
QO

1 |ldite na [1.1]: Prostorija > Plan.
2 |Odaberite Ne.

5.6.3 Promena Zeljene temperature izlazne vode

INFORMACIJE

Izlazna voda je voda koja se Salje ka emiterima toplote.
Zeliena temperatura izlazne vode pode$ava se od strane
instalatera u skladu sa tipom emitera toplote.
Prilagodavanje postavki za temperaturu izlazne vode treba
vrsiti samo ako se jave problemi.

Ekran zadate vrednosti temperature izlazne vode mozete koristiti za
ocCitavanje i podeSavanje Zeljene temperature izlazne vode.

Uputstvo za rukovanje
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1 |ldite na [2]: Glavna zona ili [3]: Dodatna zona. QO

2

@Glavna zona

I]]].Dodatna zona

2 |Podesite Zeljenu temperaturu izlazne vode. O---O3
ell b
2 |
— [+
3 5°c U _
Glavna zona
? b
3
— [+

45w

Dodatna zona

a Stvarna temperatura izlazne vode

b Zeljena temperatura izlazne vode

5.7 Upravljanje toplom vodom za
domacdinstvo

5.71 Rezim ponovnog zagrevanja

U rezimu dogrevanja, rezervoar za TVD se neprekidno zagreva na
temperaturu prikazanu na pocetnom ekranu (primer: 50°C) ako
temperatura opadne ispod odredene vrednosti.

Ly
60°C -
50°C
40°C

15°C b U S S

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura rezervoara TVD
t Vreme

INFORMACIJE

Rizik da kapacitet sistema za grejanje prostora bude
nedovoljan za zagrevanje rezervoara tople vode za
domacinstvo bez dodatnog grejaca: U slucaju cestog

INFORMACIJE

Kada je rezim rezervoara za toplu vodu u domacinstvu u
polozaju ponovnog zagrevanja, opasnost od nedostatka
kapaciteta i problema sa udobno$¢u je znac¢ajan. U slu€aju
Cestog ukljuc¢ivanja radi dogrevanja, funkcija zagrevanja/
hladenja prostora se redovno prekida.

INFORMACIJE

U situacijama kada se predvida veoma mala ili se uopste
ne predvida potrosnja TVD, rezim Samo ponovno
zagrevanje moze da dovede do nizih temperatura TVD
od ocekivanih. U tim situacijama, preporuCuje se
prebacivanje na jedan od sledeéih rezima:

= Samo plan

= Plan + ponovno zagrevanje

5.7.2 Rezim po rasporedu

U rezimu po rasporedu, rezervoar za TVD proizvodi toplu vodu
prema vazec¢em rasporedu. Najbolje vreme kad rezervoaru treba
omoguciti da proizvodi vruéu vodu jeste tokom nodi, jer tada ima
manje zahteva za grejanjem prostora.

Primer:

Ti
60°C
50°C A
40°C A

15°C rmmmm b

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura rezervoara TVD
t Vreme
= U pocetku, temperatura u rezervoaru za TVD ista je kao i
temperatura tople vode za domacdinstvo na ulazu u rezervoar
za TVD (primer: 15°C).

= U 00:00 rezervoar za TVD programiran je da vodu zagreje na
unapred podesenu vrednost (primer: Komfor = 60°C).

= Tokom jutra vi troSite vru¢u vodu i temperatura u rezervoaru
za TVD opada.

= U 14:00 rezervoar za TVD programiran je da vodu zagreje na
unapred podesSenu vrednost (primer: Ekoloski = 50°C). Vruca
voda vam je ponovo na raspolaganju.

= Tokom popodneva i veceri vi ponovo troSite vruéu vodu i
temperatura u rezervoaru za TVD ponovo opada.

U 00:00 sledec¢eg dana, ciklus se ponavlja.

5.7.3 Planirani rezim + ponovno zagrevanje

U rezimu planiranje + ponovno zagrevanje, upravljanje toplom
vodom za domacinstvo je isto kao u rezimu planiranja. Medutim, kad
temperatura u rezervoaru TVD padne ispod unapred podeSene
vrednosti (=temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara -—
vrednost histereze; primer: 35°C), rezervoar TVD ¢ée se zagrevati
sve dok ne dostigne zadatu tacku ponovnog zagrevanja (primer:
45°C). Na taj nacin se obezbeduje da minimalna koli¢ina vru¢e vode
bude dostupna u svakom trenutku.

koriScenja tople vode za domacinstvo, dolazi¢e do Cestih i Primer:
duzih prekida grejanja/hladenja prostora ukoliko su
izabrane sledece opcije:
Rezervoar > Rezim zagrevanja > Samo ponovnho
zagrevanje.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Uputstvo za rukovanje
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Tt
60°C
50°C -
45°C 1
35°C
15°C oo
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoara tople vode za domacinstvo
t Vreme
5.7.4 Kori$éenje "snaznog" rezima TVD

O rezimu snaznog rada

Najjaci rezim rada omogucava zagrevanje tople vode za
domacinstvo uz pomo¢ rezervnog grejaca ili dodatnog grejaca. Ovaj
rezim koristite onim danima kada je potro$nja vruée vode vec¢a nego
obicno.

Provera da li je rezim snaznog rada aktivan

Ako je ikona LP prikazana na pocetnoj stranici, to znaci da je rezim
snaznog rada aktivan.

Aktiviranje i deaktiviranje Najjaci rezim rada vrSi se na sledeci
nacin:

Q-0
QO

1 |ldite na [5.1]: Rezervoar > Najjaci rezim rada

2 |"Snazni" rezim rada prebacite na Iskljuceno ili
Ukljuceno.

Primer upotrebe: Hitno vam je potrebno jos vruce vode
Nalazite se u sledecoj situaciji:
= Ve¢ ste potrosili veci deo tople vode za domacinstvo.

= Ne mozete da cCekate na slede¢u planiranu akciju zagrevanja
rezervoara tople vode za domacinstvo.

U tom slu€aju, mozete da aktivirate rezim snaznog rada. Rezervoar
tople vode za domadinstvo poleée da zagreva vodu do Komfor
temperature.

INFORMACIJE

Za vreme dok je "snazni" rezim rada aktivan, postoji
znacajan rizik da kapacitet sistema za grejanje prostora
bude nedovoljan. U slu€aju Cestog koriS¢enja tople vode
za domacinstvo, dolazice do dcestih i duzih prekida
grejanja/hladenja prostora.

5.8

U ovom primeru pokazano je kako da definiSete plan sobne
temperature u rezimu grejanja za glavnu zonu.

INFORMACIJE

Postupak programiranja drugih planova je sli¢an.

Stranica za planiranje: Primer

Programiranje plana: pregled

Primer: Zelite da programirate sledeéi plan:

Korisnicki definisano 1
Pon [ — — N
Uto [ — — N
Sre [ — — N
Cet [ —— 5]
Pet [ —— 5]
Sub O —
Ned O —

Preduslovi: Planiranje sobne temperature moguée je samo ukoliko
je aktivno upravljanje sobnim termostatom. Ako je aktivno
upravljanje temperature izlazne vode, onda umesto toga mozete
programirati plan glavne zone.

a b~ W

Otvorite plan.

(opciono) ObriSite sadrzaj plana za Citavu sedmicu ili sadrzaj
plana za odabrani dan.

Programirajte plan za Ponedeljak.

Iskopirajte taj plan na ostale radne dane.

Programirajte plan za Subota i kopirajte ga na Nedelja.

Daijte naziv novokreiranom planu.

Otvaranje plana

1

Idite na [1.1]: Prostorija > Plan.

@O

2

Podesite planiranje na Da.

G

3

Idite na [1.2]: Prostorija > Plan grejanja.

Brisanje sadrzaja sedmic¢nog plana

1

Odaberite naziv aktuelnog plana.

Korisnicki definisano 1
o

Q@O

Odaberite

Izbrisi.

W 1zbrisi

¥ Odaberi

AI Preimenuj

Q-0

3

Odaberite U redu da biste potvrdili.

@0

Brisanje sadrzaja dnevnog plana

1

Odaberite dan za koji Zelite da obriSete sadrzaj. Na

primer Petak

Uto
Sre
Cet
Pet
Sub
Ned

Korisnicki definisano 1
ml

QO

Odaberite Izbrisi.

f tzbrisi
& Uredi
Kopiraj

3

Odaberite U redu da biste potvrdili.

QO

Programiranje plana za Ponedeljak

1

Odaberite Ponedeljak.

Pon
Uto
Sre
Cet
Pet
Sub
Ned

Korisnicki definisano 1

QO

Uputstvo za rukovanje
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2 |Odaberite Uredi. QRO 4 |Odaberite Zalepi. QN ®)
i 1zorisi
W Izbrisi @ uredi
@ Uredi Kopiraj
Kopiraj E) zalepi
3 |Pomocu levog tocki¢a odaberite Zeljeni unos, pa ©---O Rezultat:
zatim taj unos izmenite uz pomo¢ desnog tockica. O @) —
Mozete da programirate najvise do 6 akcija za svaki poy OrisNICKi definisano 1 __
dan. Na traci je viSa temperatura prikazana tamnijom gw E*:-:—jg
. iy re ]
bojom od nize temperature. Gt D—————n
Pet e ——
Sub e ——
56:-?—%& Pon Ned ] ——
6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C e 5 |Ponovite ovu akciju za sve ostale radne dane. —
1730 21°C Korisnicki definisano 1
Pon | —— ]
Uto | —— ]
Sre | ——— ]
Napomena: Da biste obrisali neku akciju, podesite Cet D—E———mmmO
da joj vreme bude isto kao za prethodnu akciju. ;E; g‘:-:-jg
4 |Potvrdite unete izmene. Qzo°O Ned — O———1
Rezultat: Plan za ponedeljak je definisan. Vrednost
poslednje akcije validna je do sledece programirane Programiranje plana za Subota i njegovo kopiranje na Nedelja
akcije. U ovom primeru, ponedeljak je prvi dan koji
ste I[J)rogra;iralipFl’reml; trs)me pcislejdnjpa | ! Odaberite Subota. (@O
programirana akcija bice validna do prve akcije 2 |Odaberite Uredi. QO
sledeceg ponedeljka. Pomodu levog togkica odaberite Zeljeni unos, pa HORNe)
Kopiranje plana na ostale radne dane zatim taj unos izmenite uz pomoc¢ desnog tockica. 0@
1 |Odaberite Ponedeljak. Q-0 O 0 Sub
0 12 24
pon KoDrisni(':ki definisano 1 o 8:00 21°C
Uto [ — 23:00 18°C
Sre e —— |
Cet e —— | - -
Pet e —— |
Sub o ——
— . .
Ned ° 4 |Potvrdite unete izmene. Q:--O
- — 5 |Odaberite Subota. QO
2 |Odaberite Kopiraj. QO -
6 |Odaberite Kopiraj. QN ®)
7 |Odaberite Nedelja. QO
ST 8 |Odaberite Zalepi. QNN ®)
W |zbrisi p
@ Ured Rezultat:
Kopiraj
Korisnicki definisano 1
Pon | ——— ]
Uto [ ] ——— ]
Rezultat: Pored naziva kopiranog dana prikazano je it
SIOVO C Pet | —— ]
Sub O 1 C
3 |Odaberite Utorak. Qs O Ned O So—
Korisni¢ki definisano 1
Pon [ ———__m[u[e] B
Uto I — 5] Promena naziva plana
Sre o ——
Cet O 1 |Odaberite naziv aktuelnog plana. QNN ®)
Pet o ——
Sub  Oe—————”m Korisni¢ki definisano 1
Ned e —— | Pon [ ] — — ]
Uto [ ] ——— ]
Sre [ ] ——— ]
Cet [ ] ——— ]
Pet [ ] ——— ]
Sub [m—— i
Ned [m—— i
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Uputstvo za rukovanje
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2 |Odaberite Preimenuj. QO
W izbrisi
AI Preimenuj
an Odaberi

3 |(opciono) Radi brisanja teku¢eg naziva plana, O-e- QW

prelistavajte raspolozive znakove sve dok se na
ekranu ne prikaze znak « i zatim pritisnite kako
biste obrisali prethodni znak. Postupak ponovite za
svaki znak u nazivu plana.

4 |Radi davanja naziva teku¢em planu, prelistavajte O-e- QW
raspolozive znakove i potvrdite odabrani znak. Naziv
plana moze da sadrzi najviSe 15 znakova.

5 |Potvrdite novi naziv. Q- O

INFORMACIJE

Promena naziva nije moguca kod svih planova.

5.9 Kriva zavisnosti od vremena

5.9.1 Sta predstavlja kriva zavisnosti od
vremena?
Rad u rezimu zavisnosti od vremena

Uredaj radi u rezimu "zavisnosti od vremenskih uslova" ako se
Zeliena temperatura izlazne vode ili u rezervoaru automatski
odreduje na osnovu spoljne temperature. Stoga se uredaj povezuje
sa senzorom temperature koji je postavljen na severnom zidu
zgrade. Ako spoljna temperatura opadne ili poraste, uredaj ¢e to
odmah kompenzovati. Prema tome, uredaj ne mora da ¢eka na
povratni signal sa termostata da bi povecao ili smanjio temperaturu
izlazne vode ili rezervoara. Buduéi da uredaj brze reaguje, na taj
nacin se spreCava veliki porast ili pad unutrasnje temperature
vazduha i temperature vode na izlazu iz slavina.

Prednost
Rad u rezimu zavisnosti od vremena smanjuje potroSnju energije.
Kriva zavisnosti od vremena

Da bi mogao da kompenzuje razlike u temperaturi, uredaj se oslanja
na sopstvenu krivu zavisnosti od vremena. Ova kriva definiSe kolika
mora da bude temperatura rezervoara ili izlazne vode, pri razli€itim
vrednostima spoljne temperature vazduha. Buduci da nagib ove
krive zavisi od lokalnih uslova, poput klimatskih uslova i toplotne
izolacije zgrade, instalater i korisnik mogu da prilagodavaju krivu.

Tipovi krive zavisnosti od vremena
Postoje 2 tipa krive zavisnosti od vremena:
= Kriva sa 2 tacke

= Kriva sa pomakom nagiba

Koji tip krive cete koristiti za podeSavanja zavisice od vasih licnih
afiniteta. Pogledajte "5.9.4 Kori§¢enje krivih zavisnosti od
vremena" > 17].

Dostupnost

Kriva zavisnosti od vremena dostupna je za:
= Glavnu zonu — grejanje

= Glavnu zonu — hladenje

= Dodatnu zonu - grejanje

= Dodatna zonu — hladenje

= Rezervoar (dostupan samo instalaterima)

INFORMACIJE

Da bi uredaj radio u rezimu zavisnosti od vremenskih
uslova, pravilno konfiguriSite zadatu vrednost glavne zone,
dodatne zone ili rezervoara. Pogledajte "5.9.4 KoriS¢enje
krivih zavisnosti od vremena" [» 17].

5.9.2 Kriva sa 2 tacke

Krivu zavisnosti od vremena definiSite ovim dvema zadatim
vrednostima:

= Zadata vrednost (X1, Y2)
= Zadata vrednost (X2, Y1)

Primer
E |l -a
Y2
Y1
X1 X2 &
Stavka Opis
a Izabrana zona rada u zavisnosti od vremenskih uslova:

P oS Grejanje glavne zone ili dodatne zone
. ﬁ?: Hladenje glavne zone ili dodatne zone

L
. r Topla voda za domacinstvo

X1, X2 |Primeri spoljne temperature okruzenja

Y1, Y2 |Primeri zeljene temperature rezervoara ili izlazne vode.
Ikonica odgovara emiteru toplote za tu zonu:

. @: Podno grejanje
. E: Jedinica sa ventilatorom sa namotajem

. [l]]-: Radijator

. |j: Rezervoar tople vode za domacinstvo

Moguce radnje na ovom ekranu

©---O Prolazak kroz vrednosti temperature.
OO} Promena temperature.

O---Qw  |Prelazak na narednu vrednost temperature.
Qze-O Potvrda izmene i nastavak rada.

5.9.3 Kriva sa pomakom nagiba

Nagib i pomak

Krivu zavisnosti od vremena definiSite preko njenog nagiba i
pomaka:

= Izmenite nagib ako Zelite da u razliCitoj meri povecavate ili
smanjujete temperaturu izlazne vode za razliite vrednosti
temperature okruzenja. Primera radi, ako je temperatura izlazne
vode generalno dobra, ali je pri niskim temperaturama okruzenja
voda suviSe hladna, povecajte nagib krive kako bi se izlazna voda
sve viSe zagrevala na sve nizim temperaturama okruzenja.

= Izmenite pomak ako Zelite da u podjednakoj meri povecavate ili
smanjujete temperaturu izlazne vode za razliite vrednosti
temperature okruzenja. Na primer, ako je temperatura izlazne

Uputstvo za rukovanje
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vode uvek malo preniska pri razli¢itim temperaturama okruzenja, 594 Koriééenje krivih zavisnosti od vremena
pomak pomerite nagore kako bi se temperatura izlazne vode u
istoj meri povecavala za sve vrednosti temperature okruzenja. Krive zavisnosti od vremena konfiguriSite na slede¢i nacin:

Primeri DefiniSite rezim zadate vrednosti

Kriva zavisnosti od vremena ako je odabran nagib: Da biste mogli da koristite krivu zavisnosti od vremena treba da

pravilno definiSete rezim zadate vrednosti:
¢
E —a ---b ~ —|—e Idite na rezim zadate Podesite rezim zadate
L d vrednosti... vrednosti na...
Glavna zona - grejanje
[2.4] Glavna zona > Rezim VZ grejanje, fiksno
zadate vrednosti hladenje ILI Zavisno od
vremenskih uslova
Glavna zona - hladenje
T [2.4] Glavna zona > Rezim Zavisno od vremenskih
X1 X2 zadate vrednosti uslova
] ) ) ) Dodatna zona - grejanje
Kriva zavisnosti od vremena ako je odabran pomak: - . -
[3.4] Dodatna zona > Rezim VZ grejanje, fiksno
= b I zadate vrednosti hladenje ILI Zavisno od
—a - -T—e vremenskih uslova
+ —d Dodatna zona - hladenje
_____________ [3.4] Dodatna zona > Rezim Zavisno od vremenskih
¥g I __________ zadate vrednosti uslova
YZ\I' Rezervoar
Y1 [5.B] Rezervoar > Rezim Ogranicenje: Dostupno samo
zadate vrednosti instalaterima.
X1 X2 0 Zavisno od vremenskih
uslova
Stavka Opis Promena tipa krive zavisnosti od vremena
a Kriva zavisnosti od vremena pre izvrSenih izmena. Da biste promenili tip krive za sve zone (glavnu+dodatnu) i za
b Kriva zavisnosti od vremena nakon izmena (kao primer): rezervoar, idite na [2.E] Glavna zona > Tip VZ krive.
* Ako se promeni nagib, nova Zeliena temperatura u Koji je tip krive selektovan mozete pogledati i preko:
tacki X1 bi¢e nejednako visa od Zeljene temperature u . .
tadki X2. = [3.C] Dodatna zona > Tip VZ krive

= Ako se promeni pomak, nova Zeljena temperatura u * [5E]Rezervoar>Tip VZ krive

tacki X1 bi¢e podjednako visa kao i Zeljena Ogranicenje: Dostupno samo instalaterima.
temperatura u tacki X2.

Promena krive zavisnosti od vremena

c Nagib .
Zona Idite na...
d Pomak
- - - Glavna zona - grejanje [2.5] Glavna zona >VZ kriva
Izabrana zona rada u zavisnosti od vremenskih uslova: grejanja
oS Grejanje glavne zone ili dodatne zone Glavna zona — hladenje [2.6] Glavna zona >VZ kriva
ﬁi . - hladenja
. : Hladenje glavne zone ili dodatne zone
- Dodatna zona - grejanje [3.5] Dodatna zona >VZ kriva
. r Topla voda za domacinstvo grejanja
X1, X2 |Primeri spoljne temperature okruzenja Dodatna zona — hladenje [3.6] Dodatna zona >VZ kriva
Y1, Y2, |Primeri Zeljene temperature rezervoara ili izlazne vode. hladenja
Y3, Y4 |lkonica odgovara emiteru toplote za tu zonu: Rezervoar Ogranicenje: Dostupno samo
@ . instalaterima.
. : Podno grejanje
[5.C] Rezervoar > VZ kriva

. E]: Jedinica sa ventilatorom sa namotajem

m]- . II' INFORMACIJE
. : Radijator
Maksimalna i minimalna zadata vrednost

. Ij; Rezervoar tople vode za domacinstvo Krivu ne mozete konfigurisati pomoc¢u temperatura koje su

vise od maksimalne ili nize od minimalne zadate vrednosti

Moguce radnje na ovom ekranu za konkretnu zonu ili rezervoar. Kada se dostigne

©---0 Odaberite nagib ili pomak. .maksTnaIna ili minimalna zadata vrednost, kriva se
ispravlja.

O---O Povecaijte ili smanjite nagib/pomak.

O-+@. |Ako je selektovan nagib: podesite nagib i idite na Fino podesavanje krive zavisnosti od vremena: kriva sa
pomak pomakom nagiba

U sledecoj tabeli objasnjeno je kako se vrsi fino podeSavanje krive

Ako je selektovan pomak: podesite pomak. ) ; .
zavisnosti od vremena za neku zonu ili rezervoar:

Qs--O Potvrdite ucinjene izmene i vratite se u podmeni.

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Uputstvo za rukovanje
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6 Saveti za Stednju energije

Subjektivno vam je... Fino podesavanje
pomocu nagiba i
pomaka:
Pri normalnim Pri niskim Nagib Pomak
spoljnim spoljnim
temperaturama... | temperaturama...

U redu Hladno 1 —
U redu Vruée l —
Hladno U redu l i
Hladno Hladno — 1
Hladno Vruce l 1
Vruce U redu 1 1
Vrucée Hladno T !
Vruée Vruée — 1

Fino podesavanje krive zavisnosti od vremena: kriva sa 2 tacke

U sledecoj tabeli objasnjeno je kako se vrsi fino podeSavanje krive
zavisnosti od vremena za neku zonu ili rezervoar:

Saveti u vezi sa temperaturom rezervoara TVD

= Koristite sedmicni plan za vaSe uobiajene potrebe u pogledu
tople vode za domacinstvo (SAMO u rezimu planiranja).

= Programirajte zagrevanje rezervoara TVD na unapred
podeSenu  vrednost  (Komfor = viSa  temperatura
rezervoara TVD) u toku noéi, jer tada ima manje zahteva za
grejanjem prostora.

= Ako zagrevanje rezervoara TVD jednom u toku no¢i NIJE
dovoljno, programirajte dodatno zagrevanje rezervoara TVD na
unapred podeSenu vrednost (Ekoloski = niza temperatura
rezervoara TVD) tokom dana.

= Vodite racuna da Zeljena temperatura rezervoara za TVD, NIJE
previsoka. Primer: Nakon ugradnje, svakog dana snizavajte
temperaturu rezervoara za TVD za 1°C i proveravajte da li jo$
uvek imate dovoljno tople vode.

= Programirajte UKLJUCIVANJE pumpe za toplu vodu za
domacinstvo SAMO u onim periodima u toku dana kada je
neophodno da vru¢a voda bude odmah na raspolaganju. Primer:
U toku jutra i veceri.

Subjektivno vam je... Fino podesavanje uz
pomoc¢ zadatih
vrednosti: 7 Odrzavanje i servis
Pri normalnim Pri niskim Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@
spoljnim spoljnim . L. . .
temperaturama... | temperaturama... 71 Pregled: Odrzavanje I servisiranje
U redu Hiadno 1 — ) — Instalater mora da obavlja godisnje odrzavanje. Broj kontakta/sluzbe
U redu Vruce l — | — za pomo¢ korisnicima mozete pronaci preko korisnickog interfejsa.
Hladno U redu - T - 1 1 |Idite na [8.3]: Informacije > Informacije o QO
Hladno Hladno T 1 1 1 dobavljacu.
Hiladno Vruce ! ) ! T Kao krajnji korisnik, vi morate da:
Vruce U redu — ! — ! = Odrzavate prostor oko uredaja &istim.
Vruce Hiadno tlL ot , e . .
- - = Odrzavate korisnicki interfejs Cistim pomocéu suve vlazne krpe.
Vruée Vruce U A B A NEMOJTE koristiti nikakve deterdzente.
@ Pogledajte "5.9.2 Kriva sa 2 tacke" [ 16]. = Redovno proveravate da li je pritisak vode veci od 1 bar.
Rashladno sredstvo
= x~ = == Ovaj proizvod sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene baste.
6 Savetl Zza Stednj u energ Ije NE ispustajte gasove u atmosferu.

Saveti u vezi sa sobnom temperaturom

= Povedite racuna da zeljena sobna temperatura NIKAD ne bude
previsoka (u rezimu grejanja) ili preniska (u rezimu hladenja) ve¢
UVEK u skladu sa vaSim stvarnim potrebama. Svaki sacuvani
stepen moze da ustedi do 6% troSkova za grejanje/hladenje.

= NEMOJTE povecavati/smanjivati Zeljenu vrednost sobne
temperature ukoliko Zelite da ubrzate proces grejanja/hladenja
prostora. Na taj nagin se prostor NECE brze zagrejati/ohladiti.

= Ako vas sistem u sebi sadrzi spore emitere toplote (primer: podno
grejanje) izbegavaijte velike fluktuacije zeljene sobne temperature i
NEMOJTE dozvoliti da sobna temperatura pada suvi$e nisko ili da
previsoko raste. Bice potrebno viSe vremena i energije da se soba
ponovo zagreje/ohladi.

= Koristite sedmicni plan za vaSe uobiCajene potrebe u pogledu
zagrevanja ili hladenja prostora. Ako bude potrebno, lako mozZete
odstupiti od plana:

= Za krace periode: MozZete preinaciti planiranu vrednost sobne
temperature do sledeée planirane akcije. Primer: Kada pravite
zurku ili ako odlazite od kuce na nekoliko sati.

= Za duze periode: Mozete koristiti prazni¢ni rezim.

Vrsta rashladnog sredstva: R32
Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

U zavisnosti od primenjivog zakona, mozda su neophodne
periodi¢ne inspekcije na curenja rashladnog sredstva. Obratite se
instalateru za dodatne informacije.

UPOZORENJE: ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar ove jedinice je blago zapaljivo.

UPOZORENJE

= Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je
slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi.
Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dode u
kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta,
to moze dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog gasa.

» ISKLJUCITE sve zapaljive uredaje za grejanje,
provetrite sobu, i obratite se dobavljacu od koga ste
nabavili uredaj.

= NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

Uputstvo za rukovanje
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8 Resavanje problema

UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje protice
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE koristiti materije za CiS¢enje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.

@ OBAVESTENJE

Vaze¢i zakoni o fluorisanim gasovima sa efektom
staklene baste zahtevaju da se punjenje rashladnog
sredstva u jedinici oznaci kako u tezini tako i u ekvivalentu
CO..

Formula za izracunavanje koli¢ine ekvivalenta CO, u
tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno
punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

8 Resavanje problema

Kontakt

U slu€aju simptoma datih u nastavku, problem mozZete poku$ati da
otklonite samostalno. Za sve ostale probleme obratite se svom
instalateru. Broj kontakta/sluzbe za pomo¢ korisnicima mozete
pronadi preko korisni¢kog interfejsa.

1 |ldite na [8.3]: Informacije > Informacije o QO
dobavljacu.
8.1 Prikazivanje teksta za pomo¢ u

slu€aju kvara

U slu€aju kvara i zavisno od njegove ozbiljnosti, na pocetnoj stranici
bice prikazano sledece:

. Q: Greska

. &: Kvar

Do kraceg ili duzeg opisa kvara mozete doc¢i na slede¢i nacin:
QO

1 |Pritisnite levi to€ki¢ da biste otvorili glavni meni, pa
idite na Kvarovi tokom rada.

Rezultat: Na ekranu ce biti prikazan kratki opis
greske i Sifra greske.

2 |Pritisnite ? na stranici greske. ?

Rezultat: Na ekranu ¢e biti prikazan detaljan opis
greske.

8.2

Uslov: Nivo korisni¢kih dozvola podeSen je na "napredni krajnji
korisnik".

Pregled istorije kvarova

‘ 1 ‘Idite na [8.2]: Informacije > Istorija kvarova. ‘ QSN ®) ‘

Videcete listu najskorijih kvarova.

8.3

Simptom: Osecate da vam je

previse hladno (toplo) u dnevnoj

sobi

Moguci uzrok

Korektivha mera

Zeljena sobna temperatura je
suviSe niska (visoka).

Povecajte (smanijite) vrednost
Zeljene sobne temperature.
Pogledajte "5.6.2 Promena
Zeljene sobne

temperature" [» 12].

Ako se ovaj problem javlja
svakodnevno, preduzmite jednu
od sledecih mera:

= Povecajte (smanijite) unapred
podeSenu vrednost sobne
temperature. Pogledajte
referentni vodi¢ za korisnike.

= Prilagodite sobne
temperature. Pogledajte
"5.8 Stranica za planiranje:
Primer" [» 14].

plan

Ne moze da se postigne Zeljena
sobna temperatura.

Povecaijte Zeljenu temperaturu
izlazne vode u skladu sa tipom
emitera toplote. Pogledajte
"5.6.3 Promena Zeljene
temperature izlazne vode" [» 12].

Kriva zavisnosti od vremena nije
pravilno podesena.

Podesite krivu zavisnosti od
vremena. Pogledajte "5.9 Kriva
zavisnosti od vremena" [» 16].

8.4
hladna

Simptom: Voda na ¢esmi je previse

Moguci uzrok

Korektivna mera

Ostali ste bez tople vode za
domacinstvo usled neuobicajeno
visoke potrosnje.

Zeljena temperatura u rezervoaru
za TVD je suviSe niska.

Ako vam je topla voda za
domacinstvo hitno potrebna,
aktivirajte Najjaci rezim rada
rezervoara za TVD. Na ovaj
nacin ¢e, medutim, biti utroSena
dodatna energija. Pogledajte
"5.7.4 Kori$c¢enje "snaznog"
rezima TVD" > 14].

Ako se problem javlja
svakodnevno, preduzmite jednu
od sledec¢ih mera:

= Povecajte unapred podeSenu
vrednost temperature u
rezervoaru za TVD. Pogledajte
referentni vodic za korisnike.

= Prilagodite plan temperature u
rezervoaru za TVD. Primer:
Programirajte dodatno
zagrevanje rezervoara za TVD
na unapred podesSenu
vrednost  (Zadata eko
vrednost=niza temperatura
rezervoara) u toku dana.
Pogledajte "5.8 Stranica za
planiranje: Primer" [» 14].

8.5

Simptom: Kvar na toplotnoj pumpi

Ukoliko je toplotna pumpa neispravna, rezervni grejac i/ili dodatni
greja€ mogu da posluze kao grejaci u slu€aju vanredne situacije. U
tom slucaju ¢e on opterecenje preuzeti bilo automatski ili putem

ru€ne interakcije.
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9 Uklanjanje na otpad

= Ako je Hitan slucaj podeSeno na Automatski i dode do otkaza
toplotne pumpe:

= Za ETVH/X: Rezervni greja¢ automatski preuzima zadatak
proizvodnje tople vode za domacinstvo i grejanja prostora.

= Za ETBH/X: Rezervni greja¢ automatski preuzima toplotno
opterec¢enje, a dodatni grejac u opcionom rezervoaru preuzima
na sebe proizvodnju tople vode za domacinstvo.

= Ako je Hitan slucaj podeSeno na Ruéno prekida se proizvodnja
tople vode za domacinstvo i grejanje prostora.

Da biste ih ruéno povratili preko korisnickog interfejsa, idite na
glavnu stranicu menija Kvarovi tokom rada i potvrdite da li
rezervni grejac ifili dodatni greja¢ mogu da preuzmu na sebe
toplotno opterecenje ili ne.

= Alternativno, ako je Hitan slucaj podeS$eno na:

= automatsko SG smanjeno / TVD ukljucena, grejanje
prostora je redukovano, ali je topla voda za domacinstvo i dalje
dostupna.

= automatsko SG smanjeno / TVD iskljucena, grejanje
prostora je redukovano, a topla voda za domadinstvo NIJE
dostupna.

= automatsko SG normalno / TVD iskljucena, grejanje
prostora funkcioni§e normalno, ali topla voda za domacinstvo
NIJE dostupna.

Sliéno kao i u Ruéno rezimu, uredaj ¢e moc¢i da sa rezervnim
grejaCem i/ili dodatnim grejatem preuzme puno opterecenje,
ukoliko je korisnik to aktivirao preko glavne stranice Kvarovi
tokom rada menija.

Kad dode do otkaza toplotne pumpe, ikonica Q ili & pojavice se
na korisnickom interfejsu.

@ Preporugujemo ispustanje vazduha kori$¢enjem funkcije za
ispustanje vazduha na samom uredaju (ovo treba da obavi
instalater). Ako vazduh ispustate iz emitera toplote ili kolektora,
vodite racuna o slede¢em:

A UPOZORENJE

Ispustanje vazduha iz emitera toplote ili kolektora. Pre
ispustanja vazduha iz emitera toplote ili kolektora, proverite
da li je ikonica Q ili & prikazana na pocetnoj stranici
korisnickog interfejsa.
= Ako nije, mozete odmah zapoceti sa ispustanjem
vazduha.

Ako jeste, postarajte se da prostorija u kojoj zelite da
obavite ispustanje vazduha bude dovoljno provetrena.
Razlog: Rashladno sredstvo moze da prodre u kolo za
vodu, a zatim i u prostoriju u kojoj vrSite ispustanje
vazduha iz emitera toplote ili kolektora.

9 Uklanjanje na otpad

OBAVESTENJE

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORAJU biti izvedeni u skladu sa vaze¢im zakonom.
Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom
postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaze i
obnavljanja.

Moguci uzrok Korektivha mera

Toplotna pumpa je oStecena. Pogledajte "8.1 Prikazivanje

teksta za pomoc u slu€aju

kvara" [» 19].

INFORMACIJE

Kada rezervni grejac ili dodatni grejaC preuzme na sebe
toplotno opterecenje, potrosSnja elektricne energije ¢e biti
znatno veca.

8.6 Simptom: Nakon pustanja u rad, iz
sistema se €uju zvuci nalik na
zuborenje

10 Reénik pojmova

TVD = Topla voda za domacinstvo
Topla voda koja se koristi, u bilo kojoj vrsti objekta, za
potrebe u domacinstvu.

TIV = temperatura izlazne vode
Temperatura vode na izlazu za vodu jedinice.

11 Instalaterska podesavanja:
tabele popunjava instalater

11.1  Carobnjak za konfigurisanje

Moguci uzrok Korektivha mera

U sistemu ima vazduha. Ispustite vazduh iz sistema.®

Pogresna hidrauli¢na ravnoteza. |Radnje koje treba da obavi

instalater:

1 lzvrsiti hidrauli¢no
uravnotezenje kako bi se
obezbedilo da protok bude
pravilno raspodeljen izmedu

emitera.

2 Ako hidrauli¢no
uravnotezenje nije dovoljno,
promeniti postavke

ograni¢enja pumpe ([9-0D] i
[9-0E] ako je primenljivo).

Razni kvarovi. Proveriti da Ii je ikonica L it /N

prikazana na pocetnoj stranici
korisni¢kog interfejsa. Pogledajte
"8.1 Prikazivanje teksta za
pomo¢ u slu€aju kvara" [» 19] za

Popunite...

Postavka

Sistem

Tip unutradnje jedinice
(samo ocitavanje)

Tip rezervnog grejaca[9.3.1]
(samo ocitavanije)

Topla voda za domacinstvo
[9.2.1]

Hitan slucaj [9.5]

Broj zona [4.4]

Sistem napunjen glikolom
(postavke polja za pregled
[E-0D])

Kapacitet dodatnog grejaca
[9.4.1] (ako je primenljivo)

vi$e informacija o kvaru.

Rezervni grejac

Uputstvo za rukovanje
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11 Instalaterska podesavanja: tabele popunjava instalater

Postavka

Popunite...

Napon [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Korak kapaciteta 1[9.3.4]

Korak dodatnog kapaciteta
2 [9.3.5] (ako je primenljivo)

Glavna zona

Tip emitera [2.7]

Kontrola [2.9]

Rezim zadate vrednosti [2.4]

Plan [2.1]

Tip VZ krive [2.E]

Dodatna zona (samo ako [4.4]=1, dvozonski)

Tip emitera [3.7]

Kontrola (samo ocitavanje) [3.9]

Rezim zadate vrednosti [3.4]

Plan [3.1]

Tip VZ krive [3.C] (samo
ocitavanje)

Rezervoar (ako je primenljivo)

Rezim zagrevanja [5.6]

Zadata vrednost komfora
[5.2]

Zadata eko vrednost [5.3]

Zadata vrednost ponovnog
zagrevanja [5.4]

Rezim zadate vrednosti [5.B]

Tip VZ krive [5.E] (samo
ocitavanje)

11.2 Meni sa postavkama

Postavka

Popunite...

Glavna zona

Tip spoljnog termostata
[2.A]

Dodatna zona (ako je primenljivo)

Tip spoljnog termostata
[3.A]

Informacije

Informacije o dobavljacu
[8.3]
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