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Innehall

Innehall

1 Om detta dokument

1 Om detta dokument

Tack for att du valde att kdpa den har produkten. Tank pa:

= att ldsa igenom dokumentet noga innan du anvander
anvandargranssnittet, for basta maojliga prestanda.

2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren 3 « att fraga installatéren om vilka instéliningar som anvéndes fér att
21 ATMENT e 3 konfigurera systemet. att kontrollera om installatoren har fy||t i
2.2 Instruktioner for s&ker drift............cccocoiiniini 4 tabellen for installatorsinstallningar. Om INTE, be installatoren att
fylla i den.
3 Om systemet 4 Y
3.1 Komponenter i en typisk SyStemlayout ...................ooooooooovcreeres 4 = Forvara dokumentet fér framtida referensbruk.
4 Snabbguide 4  Malgrupp
4.1 AnvaAndarbehOrighetSNiVA...........cccciieueviieeeeeee e 4 Slutanvéndare
4.2 Uppvarmning/KyINing @V MM ........ccoooiiiiieeieenee e 5 Dokumentpaket
4.3 Varmvatten .........cooiiiiiii e 6 . .
Detta dokument ingar i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
5 Drift . 7 = Allmanna sdkerhetsforeskrifter:
5.1 Anvandargranssnitt: Oversikt ..............ccocociiiiiiiiice, 7 . o i . L .
5.2 Menystruktur: éversikt éver anvandarinstaliningarna................. 8 » Sakerhetsanvisningar som du maste lasa fore installationen
53  Mgjliga skarmar: Oversikt.. -9 = Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)
5.3.1 StartSKArmMeN........ccoeviiiiiec e 9 _
* Bruksanvisning:
5.3.2 HUVUAMENYN ... 10
533 Installningsskarm 10 = Snabbstartguide for grundlaggande anvandning
5.3.4 Detaljerad skarm med varden...........ccccooeevevniciennns 11 = Format: Papper (| ladan for inomhusenheten)
5.4 Hur du satter PA eller stanger AV driften ...........cccccoeeveveveunnene. 11 .
544 ViSUEI INGIKALO ...oroereeeees oo 11 * Anvéndarhandbok:
542  SIAPAElEr AV ....o.oooomeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 11 = Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation
55  Lasaavinformation ..........c.cccooeecueeeeeeeeeeeeee e 11 for grundlaggande och avancerad anvandning
Hf’_ff‘“ Iés"er avmer i”formation-- " = Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
Méjlig avlasningsinformation.............c.cccevvveieiiieenns 11 sokfunktionen Q for att hitta din modell.
5.6 Kontroll for rumsuppvarmning/-Kylning .........c.ccooveevieneneneennn. 12 | llati handbok - utomh het:
564 Hur du stller in rumsdriftlaget . ........oooooooooooooooooee.. 12 * Installationshandbok - utomhusenhet:
5.6.2  For att andra den dnskade rumstemperaturen ........... 12 = Installationsanvisningar
56.3  Foratt andra den onskade = Format: Papper (i ladan fér utomhusenheten)
framledningstemperaturen 12
5.7 Hushallsvarmvattenkontroll ...............cccocoveveverevevecereeeceeseeeeaeens 13 * Installationshandbok - inomhusenhet:
571  AteruppvaArmningsIage ...........cccoueuoririinrireiinennes 13 = Installationsanvisningar
5.7.2 Schemalagt lage 13 F tp ladan for i h het
5.7.3 Schemalagt 1age + ateruppvarmningslage ................. 13 ormat: Papper (i ladan for inomhusenheten)
5.7.4  Anvéanda kraftfull drift av varmvattenberedaren .......... 14 = Installatorens referenshandbok:
5.8 S?hemaskérm: EXempel .......oooviiiii 14 « Forberedelser infor installationen, goda réd,
5.9 Vaderberoende KUrva............ccccooieiiiiiieiiieeeec e 16 referensuppygifter, ...
5.9.1 Vad é&r en vaderberoende kurva? ............c.cccceevienn, 16 ) . . A ) . .
592  2-punkiskurva ......... 16 . F?Iz;na:(.t. Dlgltca)\laf" fllt(tarh'ttpz' httpj./l/lwww.dalkln.eu. Anvand
5.9.3  Lutningskalibrerad kurva.............cccoccoeiiiiiiininne, 16 sokiunktionen oratthitta din modetl.
59.4  Anvanda vaderberoende KUMVOr............cccevevevevrnnne. 17 = Tillaggsbok for extrautrustning:
6 Tips for energibesparing 18 = Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras
o . = Format: Papper (i ladan for inomhusenheten) + digitala filer pa
Unde._rha" och service 18 https://www.daikin.eu. Anvand sokfunktionen Q fér att hitta din
71 Oversikt: Underhall och Service..........cccooveeiiiiiieiiiiieceees 18
modell.
8 Felsdkning 19 De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
8.1  Fératt visa hjalptexten i handelse av en felfunktion.................. 19 finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din installator.
8.2 Hur du kontrollerar felhistoriken ...........c.cccooiiieiiiiiiiiiies 19 Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla évriga sprak &r
8.3 Symptom: Det &r for kallt (varmt) i huset.............ccooooiiiinnnn 19 dversattningar av originalinstruktionerna.
8.4 Symptom: Tappvarmvattnet ar for kallt .............cccocevvriiicnennn. 19
8.5 Symptom: Fel pa VArmepumpen ..........ccoceeeeieaeeneseeeene e 19 ONECTA-appen
8.6  Symptom: Det hors gurglande ljud fran systemet efter - \ Om din installator har stallt in det kan du
A P DAIKIN A .
AriftSAHNING ... 20 anvanda ONECTA-appen for att styra och
. Overvaka statusen for ditt system. Mer
9 Avfallshantering 20 information finns i
10 Ordlista 20 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
11 Installatorsinstéallningar: Tabeller som ska ~—
fyllas i av installatéoren 20
11.1  Konfigurationsguiden.............ccccovriiiiiiiiiiiiec e 20
11.2  Instaliningsmeny 21
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2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

Brodsmulor

Brodsmulor (exempel: [4.3]) kan hjalpa dig att visa var i
anvandargranssnittets menystruktur du befinner dig.

1 |For att aktivera brédsmulorna: Tryck pa ?
hjalpknappen pa startskarmen eller
huvudmenyskarmen. Brédsmulorna visas i skarmens
ovre vanstra hérn.

2 |For att inaktivera brodsmulorna: Tryck pa ?
hjalpknappen igen.

Detta dokument ndmner aven dessa brédsmulor. Exempel:
| 1 |Ga till [4.3]: Runsdrift > Driftsomrade. [ -0 |

Detta betyder:

1 |Borja fran startskarmen, vrid pa det vanstra vredet {OXXH@)
och ga till Rumsdrift.

@
;‘);S- Rumsdrift

2 |Tryck pa det vanstra vredet for att ppna Qs--O
undermenyn.

3 |Vrid pa det vanstra vredet och ga till Driftsomrade. | {©:--O

;‘qﬁ’: Driftsomrade

4 |Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna Qz--O
undermenyn.
2 Sakerhetsinstruktioner for
anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.

2.1 Allmant

/\ VARNING

Kontakta din installatér om du INTE ar
saker pa hur du anvander enheten.

/\ VARNING

Denna utrustning kan anvandas av
barn fran 8 ar samt personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och
kunskap, om de har fatt dverinseende
eller instruktioner gallande saker

anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som ar
forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare
SKA INTE goras av barn utan
Overinseende av vuxna.

/\ VARNING
For att forhindra elstotar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.

= Vidror INTE enheten med blota
hander.

= Placera INTE nagra féremal som
innehaller vatten ovanpa enheten.

/\ FARA

= Placera ALDRIG nagra foremal eller
nagon utrustning ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller
sta INTE pa den.

= Enheter ar markta med foljande symbol:

2

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar MASTE géras av en behdrig
installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att forhindra
eventuella negativa konsekvenser for miljon och manniskors
halsa. Du kan fa mer information av din installatér eller
kommunen.

= Batterier ar markta med foljande symbol:

)54

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall ver en viss koncentration.

Méjliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttianta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
férhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors hélsa.
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3 Om systemet

2.2 Instruktioner for saker drift

/A VARNING: NAGOT
LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

/\ VARNING

Apparaten ska forvaras sa att
mekaniska skada forhindras och i ett
valventilerat rum utan kontinuerliga
antandningskallor (till exempel: 6ppen
eld, en gasolvarmare eller ett elektriskt
element som ar pa).

/\ VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
komponenter i kdldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengdringsmedel eller
andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

» Observera att kdldmediet i systemet
ar luktfritt.

/\ VARNING

= Kéldmedium i enheten ar brandfarligt
men lacker i normala fall INTE. Om
koéldmedium lacker ut i rummet kan
kontakt med en 6ppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas
avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter
med dppen laga, ventilera rummet
och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en
servicetekniker slutfort reparationen
av den del dar koldmediumlackan
uppstatt.

/\ VARNING

Lufta varmegivare eller uppsamlare.
Innan du luftar varmegivare eller
uppsamlare bér du kontrollera om £
eller /N visas pa anvandargranssnittets
startskarm.

= Om inte kan luftningen pabdrjas
omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det
rum dar luftningen ska sker ar
tillrackligt ventilerat. Anledning:
Koldmedie kan lacka i vattenkretsen
och vidare in i rummet nar luftning
sker fran varmegivare och
uppsamlare.

3 Om systemet

Beroende pa systemets layout kan det:
= Varma upp ett utrymme
= Kyla ner ett utrymme

= Producera tappvarmvatten (om en varmvattenberedare har
installerats)

INFORMATION

Kylning &r endast tillampligt for vandbara modeller.

INFORMATION

Om golvvarme installerats i huvudzonen kan kylningslaget
endast ge svalka for huvudzonen. Faktisk kylning ar da
INTE tillaten.

3.1 Komponenter i en typisk
systemlayout
Cc B A
—h
®) \

of g EL

J@

Primart omrade. Exempel: Vardagsrum.

Extra omrade. Exempel: Sovrum.

Tekniskt rum. Exempel: Garage.

Varmepump for utomhusenheten

Varmepump fér inomhusenheten
Tappvarmvattenberedare (DHW)

Inomhusenhetens anvandargranssnitt

Dedikerat komfortgranssnitt (BRC1HHDA anvands som
rumstermostat)

Golvvarme

Radiatorer, varmepumpskonvektorer eller flaktkonvektorer

g
INFORMATION

Inomhusenheten och varmvattentanken (om sadan
installerats) kan placeras separat eller byggas in beroende
pa typ av inomhusenhet.

[o!

@)

cooo0oTo OW>

-

4 Snabbguide

4.1 Anvandarbehorighetsniva

Mangden av information du kan lasa och redigera i menystrukturen
beror pa din anvandarbehdrighetsniva:

Bruksanvisning
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4 Snabbguide

= Slutanvandare: Standardlage

= Avancerad
information

slutanvandare: Du kan ldsa och redigera mer

For att andra anvandarbehérighetsniva
1 |Gatill [B]: Beh6righetsniva. QO

B

8 Behdrighetsniva

2 |Ange gallande pinkod for anvandarbehdorighetsnivan. —

= Bladdra igenom listan med siffror och andra den| O-- @l

valda siffran.
= Flytta markéren fran vanster till hoger. {OR @)
= Bekrafta pinkoden och fortsatt. Qse-O

PIN-kod for anvandare
PIN-koden for Slutanvéandare ar 0000.

Slutanvandare

PIN-kod for avancerad anvandare

PIN-koden for Avancerad slutanvéndare ar 1234. Nu visas fler
menyposter fér anvandaren.

Avancerad slutanvéndare

1234

4.2 Uppvarmning/kylning av rum

Hur du sitter PA eller stinger AV uppviarmnings-/kyldrift av rum

@ OBS!

Rumsfrostskydd. Aven om du sténger AV varme-/kyldrift i
rum ([C.2]: Drift > Rumsdrift) kan rumsfrostskyddet —

For att andra den 6nskade rumstemperaturen

Vid  reglering av  rumstemperaturen kan du anvéanda
installningsskarmen fér rumstemperatur for att avlasa och justera
den 6nskade rumstemperaturen.

1 |Gatill [1]: Rum. QO

1

@Rum
2 |Justera den 6nskade rumstemperaturen. O---03

? b
1
b 4
+

21"°T )

Rum

a Verklig rumstemperatur

b Onskad rumstemperatur

For att andra den 6nskade framledningstemperaturen

Du kan anvanda  skdrmen  for  installningslage  for
framledningstemperatur for att avlasa och justera den onskade
framledningstemperaturen.

1 |Gatill [2]: K1imat 1 eller [3]: K1limat 2. QO
2
@Klimaﬂ
3
[T kimat 2
2 |Justera 6nskad framledningstemperatur. O---0O)

om det har aktiverats — fortfarande aktiveras. Skyddet 2
garanteras daremot INTE for styrning av — [+
framledningstemperatur och extern rumstermostat. @ 3 5
@ oBS! CU -
.. % . . Klimat 1
Skydd mot frysta ror. Aven om du stéanger AV varme-/
kyldrift i rum ([C.2]: Drift > Rumsdrift) kommer skydd
mot frysta ror — om det har aktiverats — forbli aktivt. ? b
3
1 |Gatill [C.2]: Drift > Rumsdrift. QO
— [+
c2 Drift g
450U _
Rumsdrift Pa Klimat 2
Varmvattenberedare Av
a Verklig framledningstemperatur
2 |Stall in driften pa P eller Av. O b Onskad framledningstemperatur
Andra den viderberoende kurvan fér zonerna fér uppvarmning/
kylning av rum
1 Gatill zonen i fraga:
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Bruksanvisning
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4 Snabbguide

Zon Ga till ...

Huvudzon — uppvarmning [2.5] K1imat 1> Kurva for

vdderberoende uppvdrmning

Huvudzon - kylning [2.6] K1imat 1 > Kurva for

vaderberoende kylning

Extrazon — uppvarmning [3.5] K1imat 2 > Kurva for

vdderberoende uppvdrmning

Extrazon — kylning [3.6] K1imat 2 > Kurva for

vaderberoende kylning

2 Andra den vaderberoende kurvan.

Det finns 2 typer av  vaderberoende  kurvor:
lutningskalibrerad kurva (standard) och 2-punktskurva. Om
det behdvs kan du andra kurvtyp i [2.E] K1imat 1 > Kurvtyp
vaderberoende drift. Hur du justerar kurvan beror pa
kurvtyp.

Lutningskalibrerad kurva

Lutning. Nar lutningen andras ar Offset. Nar offset andras ar den
den nya temperatur som foredras nya temperatur som féredras vid
vid X1 ojamnt hégre an den X1 jamnt hégre som den

temperatur som foredras vid X2. temperatur som féredras vid X2.

X1, X2 Utomhustemperaturen

Y1~Y4 Onskad framledningstemperatur
Vaderberoende kurva fére andringar
Véaderberoende kurva efter andringar
Lutning

Offset

Q0T

Mojliga atgarder pa den har skarmen

©---0O Valj lutning eller offset.

O---O HGj eller sank lutning/offset.

O--*@~  |Nar lutning &r vald: stall in lutning och ga till offset.

Nar offset ar vald: stall in offset.

Qso-O Bekrafta andringar och aterga till undermenyn.

2-punktskurva

&
YZX
Y1
X X2 L

X1, X2 Utomhustemperaturen
Y1,Y2 Onskad framledningstemperatur

Mojliga atgarder pa den har skdarmen

©---O Ga igenom temperaturerna.

O---0} Andra temperaturen.

O- Q. |Ga till nasta temperatur.

Qzo-O Bekrafta andringar och fortsatt.

Mer information

Mer information finns i:

= "5.4 Hur du sétter PA eller stanger AV driften” p 11]
= "5.6 Kontroll fér rumsuppvarmning/-kylning" [» 12]

= "5.8 Schemaskarm: Exempel" [» 14]

= "5.9 Vaderberoende kurva" [» 16]

= Anvandarhandbok

4.3 Varmvatten

Hur du sitter PA eller stinger AV varmedrift i
varmvattenberedaren

OBS!

Desinfektionslaget. Aven om du stinger AV varmedriften
(IC.3]: Drift > Varmvattenberedare), kommer
fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om du
daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors
intraffar ett AH-fel.

1 |Ga till [C.3): Drift > Varmvattenberedare. QO
c3 Drift
Rumsdrift Pa
Varmvattenberedare Av
2 |Stall in driften pa Pa eller Av. O---0l

Andra tanktemperaturens bérvirde

| laget End. atervarm. kan du anvanda instéllningsskarmen for
tanktemperatur for att aviasa och justera varmvattentemperaturen.

1 |Gattill [5]: varmvattenberedare. QO

5

rJ‘ Varmvattenberedare

2 |Justera varmvattentemperaturen. O---0}

Varmvattenberedare

a Verklig varmvattentemperatur

b Onskad varmvattentemperatur

| andra lagen kan du bara visa instéllningsskdrmen och inte andra
den. | stéllet kan du éandra instéllningarna for Temperatur
komfortlagring [5.2], Temperatur ekonomilagring [5.3] och
Temperatur atervarmning [5.4].

INFORMATION

| situationer dar en valdigt lag eller ingen
varmvattenforbrukning forvantas kan ett borvarde for
tanktemperaturen pa <45°C resultera i kallare
varmvattentemperaturer an férvantat nar laget End.
atervdarm. anvands. | sddana situationer bor du vaxla till
ett av féljande lagen:

* Endast schema

= Schema + atervarmning

Mer information

Mer information finns i:

= "5.4 Hur du sétter PA eller stanger AV driften" [ 11]
= "5.7 Hushallsvarmvattenkontroll" [» 13]

= "5.8 Schemaskarm: Exempel" [» 14]

Bruksanvisning
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5 Drift

= Anvandarhandbok

5 Drift

INFORMATION

Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

5.1 Anvindargrinssnitt: Oversikt

Anvandargranssnittet har féljande komponenter:

N
5
oﬂg“’/ :

[

a Statusindikator
b LCD-skarm
¢ Vred och knappar

a Statusindikator
b LCD-skarm
¢ Vred och knappar

Statusindikator

Statusindikatorns LED-lampor tands eller blinkar for att visa
enhetens driftlage.

“a A ?
a b c d e
Artikel Beskrivning
Vanster LCD-skarmen visar en bage pa skdrmens vanstra
vred sida nér du kan anvénda det vanstra vredet.
= @:+O: Vrid och tryck sedan pa det vanstra
vredet. Navigera i menystrukturen.
= ©---O: Vrid pa det vanstra vredet. Valj ett
menyalternativ.
= QzcO: Tryck pé det vanstra vredet. Bekrafta
ditt val eller ga till en undermeny.
Tillbaka- 1 Tryck for att ga tillbaka 1 steg i menystrukturen.
knapp
Hem-knapp |#: Tryck for att ga tillbaka till startskarmen.
Hjalp- ?: Tryck for att visa hjalptext relaterad till den
knapp aktuella sidan (om sadan finns).
Hoger vred |LCD-skarmen visar en bage pa skarmens hogra

sida nar du kan anvénda det hogra vredet.

= O---@L: Vrid och tryck sedan pa det hogra
vredet. Andra ett varde eller en instéllning som
visas pa skarmens hogra sida.

= O---0l: Vrid pa det hogra vredet. Navigera
genom de mojliga vardena och instéllningarna.

= O-Q@.: Tryck pa det hogra vredet. Bekrafta
ditt val och ga till ndsta menypost.

LED-lampa Lage Beskrivning

Blinkar blatt Vantelage Enheten ar inte i bruk.

Fast blatt sken |Drift Enheten ar i bruk.

Blinkar rott Felfunktion En felfunktion uppstod.
Se "8.1 For att visa hjalptexten i
handelse av en
felfunktion" [» 19] fér mer
information.

LCD-skarm

LCD-skarmen har ett vilolage. Efter 15 minuters inaktivitet i
anvandargranssnittet slocknar skarmen. Ett tryck pa valfri knapp
eller ett vrid pa nagot av vreden vacker skarmen igen.

Vred och knappar
Du anvander vred och knappar:

= For att navigera pa skarmarna, i menyerna och installningarna pa
LCD-skarmen

= For att stalla in varden

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Drift

5.2 Menystruktur: oversikt 6ver anvandarinstédllningarna

[1] Rum

A

Scheman

Schema varme

Schema kylning
Frostskydd
Framledningstemperaturer
Kalibrering inomhusgivare
Borvarde rumskomfort

3

[1.4] Frostskydd

Aktivering
Borvarde rum

[2] Klimat 1

A

—{ [1.5] Framledningstemperaturer

Scheman

Schema varme

Schema kylning

Temperaturkontroll

Kurva for vaderberoende uppvarmning
Kurva for véderberoende kylning
Kurvtyp vaderberoende drift

3

3

Mintemp varmedrift
Maxtemp varmedrift
(*)  Mintemp kyldrift
(*)  Maxtemp kyldrift

—{ [1.9] Borvérde rumskomfort

Borvarde komfort uppvarmning

[3] Klimat 2

A

(*)  Bérvarde komfort kylning

Scheman

Schema varme

Schema kylning

Temperaturkontroll

Kurva fér vaderberoende uppvarmning
Kurva for vaderberoende kylning
Kurvtyp vaderberoende drift

3

3

r [7.2] Tid/datum
Timme

Minut

Ar

Manad
Dag

[4] Rumsdrift

Sommartid
Format

Driftlage
(*) Driftlagesschema

—| [7.3] Semester

[5] Varmvattenberedare

1A

Aktivering
Fran

Kraftfull drift (vdrmepump + elpatron i 30 minuter)
Temperatur komfortlagring

Temperatur ekonomilagring

Temperatur atervarmning

Scheman

Véaderberoende kurva

Kurvtyp vaderberoende drift

Till

—{ [7.4] Tyst

(**)  Aktivering
Scheman
(**) Niva

[7] Anvéndarinstaliningar

|—| [7.5] Elpris

Sprak
Tid/datum
Semester
Tyst
Elpris
Gaspris

Hog
Medel
Lag
Scheman

L]

[8] Information

Energidata 811 E ot
Felhistorik [8.1] Energidata
Tel.nr. aterforsaljare Forbrukad energi
Givare Producerad véarme
Stalldon
Driftlagen
Om
Anslutningsstatus o -
Driftstimmar (*)[D] Tradlés gateway
Lage
[[B]Bensrighetsniva || startaom
- WPS
[Clorift Ta bort fran molnet
Rumsdrift Anslutning till hemnatverk
Varmvattenberedare Molnanslutning
A Instéliningsskarm
(*) Endast tillampligt for modeller dar kylning ar méjligt
(**) Endast tillgangligt for installator
(***) Galler endast nar WLAN har installerats
INFORMATION
Installningarna kommer att vara synliga/dolda beroende pa
de valda installatdrsinstaliningarna och typen av enhet.

Bruksanvisning
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5 Drift

5.3 Mojliga skarmar: Oversikt
De vanligaste skarmarna ar foljande:
a
y @O OR @0
- b
Q@O
Y ! ¢
+
I
c1 c2
Y Y
gl:-:-jg
c3 c4
a Startskdrmen
b Huvudmenyn

c Skarmar pa lagre niva:
c1: Installningsskarm
c2: Detaljerad skarm med varden
¢3: Skédrm med vaderberoende kurva
c4: Skarm med schema

5.3.1

Tryck pa knappen #& for att ga tillbaka till startskarmen. Du ser en
Oversikt om enhetens konfigurering samt rums- och
bérvardestemperaturer. Endast de symboler som ar aktuella for din
konfigurering visas pa startskarmen.

Startskarmen

e3 a|1 a|2
_ e 26 Feb 2019
! Q ‘/‘ \ 22:19 9
B ?
/ @ —e1

k1

2 0 QZ/ f
e2 ] 5N @ 1
] 39

i |52
|
i1 i2 i3 i4 h1 h2
Mojliga atgarder pa den har skarmen
©:---0 Ga igenom huvudmenyns lista.
QO Ga till huvudmenyskarmen.
? Aktivera/inaktivera lankstigar.
Artikel | Beskrivning

a |[Varmvatten

a1£
a2 @

Varmvatten

Uppmatt tanktemperatur®

Artikel

‘ Beskrivning

Desinfektion/Kraftfull

()

Desinfektionslage aktivt

L’A

Kraftfullt driftlage aktivt

Nodfall

o

Fel pa varmepump och systemdrift sker i
N6ddrift-laget eller patvingad avstangning sker
for varmepumpen.

Aktuellt datum och tid

Smart-energi

el \é Smart-energi finns tillganglig via solpaneler eller
Smart Grid.
e2 [g Smart-energi anvands for narvarande vid
rumsuppvarmning.
e3 [g Smart-energi anvands for narvarande vid
varmvattenberedning.
Rumsdriftlage
?@2 Kylning
Tos Varme

Utomhus/tyst lage

gl

Uppmatt utomhustemperatur®

g2

Tyst lage aktivt

g3

Utomhusenhet

Inomhusenhet/varmvattenberedare

h1

Golvplacerad inomhusenhet med inbyggd beredare

Vaggmonterad inomhusenhet

Vaggmonterad inomhusenhet med separat
beredare

D

h2 | 1.8 |vattentryck
Huvudzon
i1 | Typ av rumstermostat som installerats:

) |Enhetens drift bestdms baserat pa
omgivningstemperaturen som efterfragas av
dedikerat komfortgranssnitt (BRC1HHDA anvands
som rumstermostat).

Enhetens drift bestdms av den externa
rumstermostaten (tradbunden eller tradlos).

— |Ingen rumstermostat ar installerad eller installd.
Enhetens drift bestdms baserat pa
framledningstemperaturen, oavsett vad den
faktiska rumstemperaturen och/eller vad rummets
uppvarmningsbehov ar.

i2 |Typ av varmegivare som installerats:
EEEEE Golvvarme
Flaktkonvektor
W' |Radiator
i3 @ Uppmatt rumstemperatur®
i4 | (35 |Instéliningslage for framledningstemperatur®

Semesterlage

‘Semesterlége aktivt

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Drift

Artikel ‘ Beskrivning Undermeny Beskrivning
k |Extrazon [4] i§> Rumsdrift Visar tillamplig symbol for din enhet.
k1 |Typ av rumstermostat som installerats: Placerar enheten i uppvarmningslage
Enhetens drift bestams av den externa eller kylningslage. Du kan inte andra
rumstermostaten (tradbunden eller tradios). lage pa modeller som endast har
— |Ingen rumstermostat ar installerad eller installd. - upf)var.mmngsfunktlon.
Enhetens drift bestams baserat pa 5] |[ & Staller in varmvattenberedarens
framledningstemperaturen, oavsett vad den Varmvattenberedare |tanktemperatur.
Laktl\fgra\mr:iTslir:r?;:aét:ren och/eller vad rummets [7] O Ger tillgang till installningar som t.ex.
Pp : 9 : : Anvindarinstillnin |Semesterlége och tyst lage.
k2 |Typ av varmegivare som installerats: gar
— Golvvarme [8] @ Information Visar data och information om
Fléktkonvektor inomhusenheten.
" |rRadiator 91 | N Begrinsning: Endast for installatéren.
k3| (45) |Instaliningslage for framledningstemperatur® Installatorsinstal |Ger tillgang till avancerade
: Iningar installningar.
| |Felfunktion [Al B priftssttning |Begransning: Endast for installatoren.
O En felfunktion uppstod. ) .
Utfor tester och underhall.
& Se "8.1 For att visa hjalptexten i hdndelse av en —— : -
felfunktion” [» 19] fér mer information. [B] 8 Behorighetsniva Byter profil for den aktiva anvandaren.
@ Cirkeln ar gra om den relaterade funktionen (exempelvis [C] d) Drift Slar ?é eII.er sténger av .
rumsuppvarmning) inte &r aktiv. uppvarmnings-/kylningsfunktion och
varmvattenberedning.
5.3.2 Huvudmenyn [D] | Tradlés gateway |Begransning: Visas endast om ett

tradlést LAN (WLAN) har installerats.

Innehaller de installningar som behdvs
nar du konfigurerar appen ONECTA.

Borja pa startskdrmen och tryck pa (@sz:-O) eller vrid pa ({0---O)
den vanstra ratten for att 6ppna skarmen med huvudmenyn. Fran
huvudmenyn kan du komma &t olika borvardesskarmar och

undermenyer. . .
> 5.3.3 Instéllningsskarm
?DL:" Installningsskarmen  visas  fér  skdrmar  som  beskriver
o systemkomponenter som behdver ett installningsvarde.
[Skiimat1 B I
T Kiimat 2 / Exempel
# Rumsdrit [1] Rumstemperaturskarm [2] Huvudzonsskarm
1 2
a Vald undermeny -
+ +
Maojliga atgarder pa den har skdarmen @ @
©---0 Ga igenom listan. 2 1°C 35°C
Qzo-O Oppna undermenyn. Rum Kiimat 1
? Aktivera/inaktivera lankstigar.
[3] Extrazonsskarm [5] Tanktemperaturskarm
Undermeny Beskrivning 5 5
01 12\ aller N Larm Begrinsning: Visas endast om en
felfunktion intraffar. + +
B
Se "8.1 For att visa hjalptexten i m 45°C B 50°C
handelse av en felfunktion" [» 19] for - -
mer information. Klimat 2 Varmvattenberedare
11142} rum Begrinsning: Visas endast om
dedikerat komfortgranssnitt Forklaring
(BRC1HHDA anvands som
rumstermostat) styr inomhusenheten. d
Staller in rumstemperaturen. a2 b2 *
21 1= «1imat 1 Visar aktuell symbol for din givartyp i € d
huvudzonen. a1 € b1 =
Staller in framledningstemperaturen
for hu'?/udz-on. - Mojliga atgarder pa den har skiarmen
3] T k1imat 2 Begransning: Visas endast om det 10-:-O  |Gaigenom undermenyns lista.
finns tva zoner for —
framledningstemperatur. Visar aktuell Q-0 Ga till undermenyn.
symbol foér din givartyp i extrazonen. O---O3 Justera och tillampa 6nskad temperatur automatiskt.
Staller in framledningstemperaturen
for extrazonen (om sadan finns).
Bruksanvisning DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
1 0 Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Drift

Artikel Beskrivning
Lagsta temperaturgrans a1l |Faststélld av enheten
a2 |Begransad av installatéren
Hogsta temperaturgrans b1 |Faststélld av enheten
b2 |Begransad av installatéren
Aktuell temperatur c |Mats av enheten
Onskad temperatur d |Vrid pa det hogra vredet for
att 6ka/sanka.
Undermeny e |Vrid eller tryck pa det
vanstra vredet for att ga till
undermenyn.

5.3.4 Detaljerad skdarm med varden

Exempel:
7.2.1 Tid/datum
I Timme 1
Minut 30
. | | |
a c b a c b

a Installningar
b Vérden
¢ Vald instélining och varde

Mojliga atgarder pa den har skdarmen

Ga igenom listan 6ver installningar.

Varmedrift i beredaren
c d

) &

¢ Varmedrift i beredaren PA
d Varmedrift i beredaren AV

5.4.2 Sla PA eller AV

Rumsuppvarmning/-kylning

OBS!

Rumsfrostskydd. Aven om du stanger AV varme-/kyldrift i
rum ([C.2]: Drift > Rumsdrift) kan rumsfrostskyddet —
om det har aktiverats — fortfarande aktiveras. Skyddet
garanteras daremot INTE for styrning av
framledningstemperatur och extern rumstermostat.

@ oBS!

Skydd mot frysta rér. Aven om du stinger AV varme-/
kyldrift i rum ([C.2]: Drift > Rumsdrift) kommer skydd
mot frysta rér — om det har aktiverats — forbli aktivt.

Andra vardet.

Ga till nasta installning.

?)OO‘('j
Ylsleld

Bekrafta andringar och fortsatt.

5.4  Hur du sitter PA eller stinger AV
driften

5.4.1 Visuell indikator

Vissa av enhetens funktioner kan aktiveras eller inaktiveras separat.
Om en funktion ar inaktiverad blir motsvarande temperaturikon pa
startskarmen gratonad.

Rumsuppvarmning/-kylning
a b

39 )

a  Rumsuppvarmnings-/kyldrift PA
b Rumsuppvarmnings-/kyldrift AV

1 |Gatill [C.2): Drift > Rumsdrift. QO
Cc.2 Drift
Rumsdrift Pa
Varmvattenberedare Av
2 |Stall in driften pa Pa eller Av. O---0l
Varmedrift i beredaren
OBS!
Desinfektionsliget. Aven om du stianger AV varmedriften
([C.3]: Drift > Varmvattenberedare), kommer

fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om du
daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors
intraffar ett AH-fel.

1 |Gatill [C.3]: Drift > Varmvattenberedare. QO

Cc.3 Drift
Rumsdrift Pa

Varmvattenberedare Av

2 |Stall in driften pa Pa eller Av. O---0l

5.5 Lasa av information

Hur du laser av mer information

| 1 |Gatill [8]: Information.

| @0 |

Mojlig avlasningsinformation

| menyn... Kan du lasa av...

[8.1] Energidata

Producerad energi, forbrukad
elektricitet och forbrukad gas

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 Drift

| menyn... Kan du lasa av...
[8.2] Felhistorik Felhistorik
[8.3] Tel.nr. aterforsaljare |Kontakt-/supportnummer
[8.4] Givare

Rumstemperatur, tanktemperatur
eller
varmvattenberedartemperatur,
utomhustemperatur och
framledningstemperatur (om
tillampligt)

[8.5] Stalldon Status/lage for varje stalldon

Exempel: Varmvattenpumpen
PA/AV

Aktuellt driftiage

Exempel: Avfrostnings-/
oljereturlage

[8.6] Driftlagen

[8.7] Om Information om systemets

version

[8.8] Anslutningsstatus Information om anslutningsstatus
for enheten, rumstermostaten

och LAN-adaptern.

[8.9] Driftstimmar Driftstimmar for specifika

systemkomponenter

5.6 Kontroll for rumsuppvarmning/-
kylning

5.6.1 Hur du stéller in rumsdriftlaget

Om rumsdriftldgena

Din enhet kan vara en uppvarmnings- eller uppvarmnings-/
kylningsmodell:

= Om din enhet ar en uppvarmningsmodell kan den varma upp ett
utrymme.

= Om din enhet ar en uppvarmnings-/kylningsmodell kan den bade
varma upp och kyla ner ett utrymme. Du maste beordra systemet
vilket driftlage som ska anvandas.

For att beordra systemet vilken rumsdrift som ska anvandas kan du:
Du kan... Plats

Kontrollera vilket driftlage som for
narvarande anvands.

Startskarmen

Stall in laget for rumsdrift permanent. Huvudmenyn

Begransa automatisk vaxling efter ett
manatligt schema.

Hur du stéller in rumsdriftlaget
1 |Gattill [4.1]: Rumsdrift > Driftlage
2 |Valj ett av foljande alternativ:

e
@O

* Uppvarmning: Endast uppvarmningslage

= Kylning: Endast kylningslage

= Automatisk: Driftidget andras automatiskt mellan
uppvarmning och kylning baserat pa

utomhustemperaturen. Begransat per manad
enligt Driftlagesschema [4.2].

For att begransa automatisk véxling efter ett schema

Villkor: Du stéllde in rumsdriftslaget pa Automatisk.

3 |Valj ett alternativ for respektive manad: O-- Q.
= Varme och kyldrift: Inte begransat
= Endast varmedrift: Begransat

= Endast kyldrift: Begransat
4 |Bekrafta andringarna. Q:-O

5.6.2 For att andra den onskade
rumstemperaturen

Vid  reglering av  rumstemperaturen kan du anvanda
installningsskarmen for rumstemperatur for att avlasa och justera
den 6nskade rumstemperaturen.

1 |Gatill [1]: Rum. QO
1
@Rum

2 |Justera den 6nskade rumstemperaturen. O---0}

a Verklig rumstemperatur

b Onskad rumstemperatur

Om schemaldggning ar aktiverad efter andring av 6nskad
rumstemperatur

= Temperaturen forblir densamma sa lange det inte finns nagon
schemalagd atgard.

= Den onskade rumstemperaturen aterstalls till sitt schemalagda
varde nar en schemalagd atgard intraffar.

Du kan undvika schemalagt beteende genom att (tillfalligt) stdénga av
schemalaggning.

Hur du sétter pa eller stanger av schemaldggning for
rumstemperatur

1 |Gattill [1.1]: Rum > Scheman.
2 |Valj Nej.

@0
Q-0

5.6.3 For att andra den onskade
framledningstemperaturen

INFORMATION

Utvattnet ar det vatten som flédar till varmegivarna. Den
onskade utvattentemperaturen stélls in av din installator
efter typen av varmegivare. Justera bara
utvattentemperaturens installningar vid problem.

Du kan anvanda  skdrmen  for  instaliningslage  for
framledningstemperatur for att avlasa och justera den onskade
framledningstemperaturen.

1 |Gattill [4.2]: Rumsdrift > Driftlagesschema. QO
2 |Valj en manad. ©---0
Bruksanvisning DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5 Drift

1 |Gatill [2]: Klimat 1 eller [3]: Klimat 2. Q-0

2

@Klimat 1

[T kimat 2

2 |Justera 6nskad framledningstemperatur. O---O3
ell b
2 |
— [+
350U _
Klimat 1
? b
3
— [+

45w

Klimat 2

a Verklig framledningstemperatur

b Onskad framledningstemperatur

5.7 Hushallsvarmvattenkontroll

571  Ateruppvarmningslige

| ateruppvarmningslaget kommer varmvattenberedaren kontinuerligt
att varmas upp till den temperatur som visas pa startskarmen (t.ex:
50°C) nar temperaturen sjunker under ett visst varde.

Ly
60°C -
50°C
40°C

15°C o T -

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperaturivarmvattenberedarens tank
t Tid

INFORMATION

Risk for bristande kapacitet for rumsuppvarmning om
varmvattenberedaren saknar elpatron: Om

INFORMATION

Om varmvattentanken star i lage ateruppvarmning finns
det stor risk for forsamrad kapacitet/komfort. Om
ateruppvarmning sker ofta blir det langre avbrott i
kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning/kylning.

INFORMATION

| situationer dar en valdigt lag eller ingen
varmvattenforbrukning  férvantas kan laget End.
atervarm. resultera i kallare varmvattentemperaturer an
forvantat. | sadana situationer bor du vaxla till ett av
foéljande lagen:

= Endast schema

= Schema + atervarmning

5.7.2 Schemalagt lage

| det schemalagda laget kommer varmvattenberedarens tank att
producera varmvatten enligt ett schema. Basta tiden for att lata
tanken producera varmvatten ar pa natten eftersom behovet av
rumsuppvarmning da ar lagre.

Exempel:

Ti
60°C
50°C
40°C A1

15°C rmmmm b

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatur i varmvattenberedarens tank
t Tid
= Till en bérjan ar varmvattenberedartemperaturen den samma som
varmvattnets temperatur som flédar till varmvattenberedaren
(t.ex.: 15°C).

= Kl 00:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet
till ett forinstallt varde (t.ex.: Komfort = 60°C).

= Pa morgonen anvander du varmvattnet och

varmvattenberedarens temperatur sénks.

= Kl 14:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet
till ett forinstallt varde (t.ex.: Ekonomi = 50°C). Det finns nu
varmvatten igen.

= Pa eftermiddagen och kvallen anvander du varmvattnet igen och
varmvattenberedarens temperatur sanks igen.

= KI. 00:00 nasta dag upprepas cykeln.

5.7.3 Schemalagt lage + ateruppvarmningslage

| schemalagt lage + ateruppvarmningslage ar styrningen av
varmvattenberedaren densamma som i schemalagt lage. Men nar
varmvattenberedarens temperatur sjunker under ett forinstallt varde
(=ateruppvarmningstemperatur — hysteresvarde, till exempel: 35°C),
varms varmvattenberedaren upp tills borvardet for
ateruppvarmningen uppnas (till exempel: 45°C). Pa sa vis finns alltid
en viss minimimangd av varmvatten tillgangligt.

varmvattenberedaren varms upp ofta eller Exempel:
rumsuppvarmning/-kylning sker under lang tid kommer ett
avbrott att ske nar du valjer féljande:
Varmvattenberedare > Uppvarmningslogik > End.
atervarm..
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Bruksanvisning
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Tt

60°C -
50°C -
45°C 1
35°C-

15°C oot e

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Hushallsvarmvattentanktemperatur
t Tid

5.7.4 Anvianda kraftfull drift av
varmvattenberedaren
Om kraftfull drift

Kraftfull drift (vérmepump + elpatron i 30 minuter) gor
det majligt att varma upp beredaren med hjalp av reservvarmare
eller elpatron. Anvand detta lage under dagar da det gar at mer
varmvatten an normalt.

Hur du kontrollerar om kraftfull drift ar aktiv

Om L;: visas pa startskarmen ar kraftfull drift aktiv.

Aktivera eller inaktivera Kraftfull drift
elpatron i 30 minuter) pa foljande satt:

(varmepump  +

1 |Gattill [5.1]: Varmvattenberedare > Kraftfull QO
drift (varmepump + elpatron i 30 minuter)
2 |Placera kraftfull drift i 1age Av eller Pa. QO

Anvandningsexempel: Du behéver mer varmvatten omedelbart
Du befinner dig i féljande situation:
= Du har redan anvant det mesta av ditt varmvatten.

= Du kan inte vanta tills nasta schemalagda atgard for att varma upp
varmvattenberedaren.

Da kan du aktivera kraftfull drift. Varmvattenberedare borjar varma
upp vattnet till Komfort-temperaturen.

INFORMATION

Nar kraftfull drift ar aktiv ar risken fér problemen med
forsamrad kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning/kylning
stor. Om en stérre mangd varmvatten anvands kan det
intréffa att det blir langre avbrott i kapacitet/komfort vid
rumsuppvarmning/kylning.

5.8 Schemaskarm: Exempel

Det har exemplet visar hur ett rumstemperaturschema stélls in for
uppvarmning av huvudzonen.

INFORMATION

Procedurerna for att stalla in andra scheman ar likartade.

Stélla in ett schema: 6versikt

Exempel: Du vill programmera féljande schema:

Anvéandardef. 1

tis [ — — ]
ons ] E— — N
tor ] E— — N
fre ] E— — N
lor [/—_________§li]

Forutsattningar: Rumstemperaturschemat ar endast tillgangligt om
rumstermostatkontrollen ar aktiv. Om
framledningsvattentemperaturens  kontroll &r aktiv kan du
programmera huvudzonens schema istallet.

-

Ga till schemat.

N

(valfritt)y Rensa innehallet for hela veckans schema eller
innehallet for ett valt dagschema.

3 Programmera schemat fér mandag.

4 Kopiera schemat till de andra veckodagarna.

5 Programmera schemat fér 16rdag och kopiera det till sondag.
6 Ge schemat ett namn.

For att ga till schemat

1 |Gatill [1.1]: Rum > Scheman. QO
2 |Stall in schemalaggningen pa Ja. QO
3 |Gatill [1.2]: Rum > Schema varme. QO
Rensa innehallet for veckans schema
1 |Valj det aktuella schemats namn. QO
Anvéandardef. 1
man [ —_ — ]
tis I E— — ]
ons o1
tor o1
fre o—————— N
lor o—————— N
s6n o—————— N
2 |Valj Radera. QO
W Radera
AI Dépa om
& vl
3 |Valj oK for att bekrafta. Q-0

Rensa innehallet for ett dagschema

1 |Valj den dag du vill rensa innehallet for. Till exempel | @O
fredag

Anvéndardef. 1

man [ —— —__ m(=]0)
tis [ — — ]
ons [ — — ]
tor [ — — B
fre [ — — B

2 |Valj Radera. Q-0

ﬁ Radera

[ Redigera
Kopiera

3 |Valj oK for att bekrafta. QO

For att programmera schemat for mandag
1 |Valj mandag. Q-0

Anvandardef. 1
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5 Drift

2 |Valj Redigera. QRO 4 |ValjKlistra in. QN ®)
ﬁ Radera
ﬁ Radera @ Redigera
@ Redigera Kopiera
Kopiera B} Kiistra in
3 |Anvand det vanstra vredet for att valja en post och [ {OXXH @) Resultat:
redigera posten med det hdgra vredet. Du kan O @)
. o4 Anvéandardef. 1
programmera upp till 6 atgarder per dag. | stapeln man O G
har en hdg temperatur en morkare farg an en lag tis E*:-:—jg
ons ]
temperatur. tor [ —
fre e ——
16r e ——
56:-?—%& man sén ] ——
6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C e 5 |Upprepa denna atgard for alla 6vriga veckodagar. —
17:30 21°C Anvandardef. 1
man [ s — i u[ 63
tis | —— ]
| ——— ]
Obs: For att rensa en atgard staller du in dess tid till ;):rs B ——— )
tiden for foregaende atgéard. l‘(’: g‘:-:-jg
4 |Bekrafta andringarna. Qz-O son - O————0
Resultat: Schemat fér mandag ar bestamt. Vardet
for den senaste atgérden ar giltigt tills nasta For att programmera schemat for I6rdag och kopiera det till
programmerade atgard. | detta exempel ar mandag sondag
den forsta dagenDdu"prograimnlerade. pgn senas.t 1 |Valj 16rdag. @O
programmerade atgarden ar daremot giltig fram till — -
den forsta atgarden nasta mandag. 2 |Valj Redigera. Qs -O
For att kobi h ttill d d kod 3 |Anvand det vanstra vredet for att valja en post och ©---0
or att kopiera schemat tilf de andra veckodagarna redigera posten med det hdgra vredet. Oee-@3
1 |Valj mandag. QO
Anvandardef. 1 Do 12 ZE tor
man [ ———— ]
tis [ — 8:00 21°C
e
fre e —— | =t -
16r o ——
son o ——
4 |Bekrafta andringarna. Q-0
2 |Valj Kopiera. QO 5 |Valj 16rdag. Qu-O
6 |Valj Kopiera. QO
7 |Valj sondag. QO
f Radera TR, R
£ Redigera 8 |ValjKlistra in. Q-0
Kopiera Resultat:
Anvandardef. 1
man | —— ]
Resultat: Bredvid den kopierade dagen visas "C". gis E‘:-:—jg
e
3 |Valj tisdag. H{QE@) [ ——— s}
fre [ — — N
Anvandardef. 1 I<">I O e C
man nm\/lgr-e:-:lmo son O —0
tis e — ]
ons e — ]
tor e — ] . -
fre [ — For att dopa om schemat
16 o ——
soarn [ —— 1 |Valj det aktuella schemats namn. QO
Anvandardef. 1
man | —— ]
tis | —— ]
ons | ——— ]
tor | ——— ]
fre [ — — N
16r [njm— N
sén [N— i
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5 Drift

2 |ValjDopa om. QO
iﬂ Radera
AI Dépa om
& vag

3 |(valfritt) For att radera namnet for aktuellt schema, O---Q},

soker du genom teckenlistan tills — visas, tryck
sedan for att ta bort féregaende tecken. Upprepa for
varje tecken i namnet pa schemat.

4 |Bladdra igenom teckenlistan och bekrafta det valda Oce- @,
tecknet for att namnge aktuellt schema. Namnet pa
schemat kan innehalla upp till 15 tecken.

5 |Bekrafta det nya namnet. Qz-O

INFORMATION

Alla scheman kan inte dépas om.

5.9 Vaderberoende kurva

5.9.1 Vad ar en vaderberoende kurva?

Vaderberoende drift

Enhetens drift ar "vaderberoende" om onskad
framledningstemperatur eller tanktemperatur faststalls automatiskt
av utomhustemperaturen. Den ar darfér ansluten till en
temperaturgivare pa byggnadens norra vagg. Om
utomhustemperaturen sjunker eller stiger kompenserar enheten for
det omedelbart. Darmed behdver enheten inte invanta feedback fran
termostaten  for att hoéja eller sdnka temperaturen i
framledningsvattnet eller tanken. Eftersom den reagerar snabbare
forhindras stora héjningar och sankningar av inomhustemperaturen
och vattentemperaturen vid upptappningsstallen.

Fordel
Vaderberoende drift minskar energiférbrukningen.
Vaderberoende kurva

For att kunna kompensera for temperaturskillnader forlitar sig
enheten pa dess vaderberoende kurva. Kurvan definierar hur hég
temperaturen i tanken eller framledningsvattnet maste vara vid olika
utomhustemperaturer. Eftersom kurvans lutning beror pa lokala
forhallanden sasom klimat och byggnadens isolering kan kurvan
justeras av en installator eller av anvandaren.

Typer av vaderberoende kurva

Det finns 2 typer av vaderberoende kurvor:
= 2-punktskurva

= Lutningskalibrerad kurva

Vilken typ av kurva du anvander for att géra justeringar beror pa vad
du sjalv foredrar. Se "5.9.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 17].

Tillganglighet

Den vaderberoende kurvan ar inte tillganglig for:
= Huvudzon — uppvarmning

= Huvudzon - kylning

= Extrazon — uppvarmning

= Extrazon - kylning

= Tank (endast tillganglig for installatorer)

INFORMATION

For vaderberoende drift ska du konfigurera borvardet for
huvudzonen, extrazonen eller tanken pa ratt satt. Se
"5.9.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 17].

5.9.2 2-punktskurva

Definiera den vaderberoende kurvan med dessa tva installningar:
= Installning (X1, Y2)

= Installning (X2, Y1)

Exempel
E —l-a
Y2
Y1
X1 X2 &
Artikel Beskrivning
a Vald vaderberoende zon:

- A Uppvarmning av huvudzon eller extrazon
. %: Kylning av huvudzon eller extrazon

.
. r Varmvattenberedare

X1, X2 |Exempel pa utomhustemperatur

Y1, Y2 |Exempel pa 6nskad tanktemperatur eller
framledningstemperatur. Ikonen som visas har
motsvarar varmegivaren for den zonen:

. @: Golvvarme
. @: Flaktkonvektor
- [UI: Radiator

. Ij: Varmvattenberedarens tank

Mojliga atgarder pa den har skarmen

©:---0 Ga igenom temperaturerna.
O---@)  |Andra temperaturen.

O---Q..  |Ga till nasta temperatur.
QO Bekrafta andringar och fortsatt.

5.9.3 Lutningskalibrerad kurva

Lutning och offset
Definiera den vaderberoende kurvan genom lutning och offset:

= Andra lutningen fér att hoja eller sdnka temperaturen péa
framledningsvattnet for att uppna olika omgivningstemperaturer.
Om t.ex. framledningsvattentemperaturen vanligtvis ar lagom men
for kall vid laga omgivningstemperaturer, hojer du lutningen sa att
framledningsvattentemperaturen varms upp mer vid lagre
omgivningstemperaturer.

= Andra offset for att hoja eller sdnka temperaturen pa
framledningsvattnet for att uppna olika omgivningstemperaturer.
Om t.ex. framledningsvattentemperaturen alltid ar lite for kall vid
olika omgivningstemperaturer, vaxlar du upp offset for att pa
samma satt hoéja framledningsvattentemperaturen foér alla
omgivningstemperaturer.

Exempel

Vaderberoende kurva nar lutning ar vald:

Bruksanvisning
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5 Drift

Vaderberoende kurva nar offset ar vald:

X1 X2 A

Y4

B —a ---b 1.

X1 X2 O
Artikel Beskrivning
a Vaderberoende kurva fére andringar.
b Vaderberoende kurva efter andringar (som exempel):

Nar lutningen andras ar den nya temperatur som
foredras vid X1 ojamnt hogre an den temperatur som
féredras vid X2.

= Nar offset andras ar den nya temperatur som foéredras

vid X1 jamnt hégre som den temperatur som féredras
vid X2.

Lutning

Offset

Vald vaderberoende zon:

- RS Uppvarmning av huvudzon eller extrazon

ﬁi: Kylning av huvudzon eller extrazon

1
rsss: Varmvattenberedare

Definiera borvardeslaget

For att anvanda den vaderberoende kurvan maste du definiera
aktuellt borvardeslage:

Ga till borvardeslaget ... Stall in borvardeslaget som ...
Huvudzon — uppvarmning
[2.4] Klimat 1> Vaderberoende uppvarmning,
Temperaturkontroll fast kylning ELLER
Vaderberoende

Huvudzon - kylning

[2.4] K1imat 1> Vaderberoende
Temperaturkontroll

Extrazon — uppvarmning

[3.4] K1imat 2> Vaderberoende uppvarmning,
Temperaturkontroll fast kylning ELLER
Vaderberoende

Extrazon — kylning

[3.4] K1imat 2> Vaderberoende

Temperaturkontroll

Tank

[5.B] Varmvattenberedare > Begransning: Endast tillganglig

Temperaturkontroll for installatorer.
Vaderberoende

Andra typ av vaderberoende kurva

For att andra typ for alla zoner (primar + extra) och for tanken gar du
in pa [2.E] K1limat 1> Kurvtyp vaderberoende drift.

Det ar aven mojligt att visa vilken typ som &r vald via:

» [3.C]Klimat 2 > Kurvtyp vaderberoende drift

= [6.E] Varmvattenberedare > Kurvtyp vdderberoende drift
Begransning: Endast tillganglig for installatorer.

Andra viderberoende kurva

Zon Ga till ...

Huvudzon — uppvarmning [2.5] K1imat 1> Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Huvudzon - kylning [2.6] K1imat 1> Kurva for
vaderberoende kylning

X1, X2 |Exempel pa utomhustemperatur

Extrazon — uppvarmning [3.5] K1imat 2 > Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Y1, Y2, |Exempel pa dnskad tanktemperatur eller
Y3, Y4 |framledningstemperatur. lkonen som visas har

motsvarar varmegivaren fér den zonen:

@: Golvvarme

. E]: Flaktkonvektor

[ﬂT: Radiator

. Ij: Varmvattenberedarens tank

Extrazon — kylning [3.6] K1imat 2 > Kurva for
vaderberoende kylning

Tank Begransning: Endast tillganglig
for installatorer.

[5.C] Varmvattenberedare >
Vaderberoende kurva

Mojliga atgarder pa den har skarmen

INFORMATION

Hogsta och lagsta instéllningar

Du kan inte stalla in kurvan med temperaturer som ar
hogre eller lagre an de angivna hdgsta och lagsta
instéllningarna for den zonen eller for tanken. Nar den

©:---0 Valj lutning eller offset. hogsta eller lagsta instéllningen nar planar kurvan ut.
O---0l HGoj eller sank lutning/offset. . B ] .
O-@. |N&r lutning &r vald: stéll in lutning och ga till offset. Finjustera den vaderberoende kurvan: lutningskalibrerad kurva
. i . | foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende
Nar offset ar vald: stall in offset. .. )
kurvan fér en zon eller tank:
Qze-O Bekrafta andringar och aterga till undermenyn. - — .
Du tycker att det ar ... Finjustera med lutning
59.4  Anvinda viderberoende k och offset
- nvanda vaderberoende kurvor Vid vanliga Vid kalla Lutning | Offset
Stall in vaderberoende kurvor enligt féljande: utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...
OK Kall T —
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Bruksanvisning
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6 Tips for energibesparing

Du tycker att det ar ... Finjustera med lutning
och offset:
Vid vanliga Vid kalla Lutning Offset
utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...
OK Varm l —
Kall OK l 1
Kall Kall — 1
Kall Varm l i
Varm OK 1 l
Varm Kall i l
Varm Varm — 1

Finjustera den vaderberoende kurvan: 2-punktskurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende
kurvan foér en zon eller tank:

Rad om varmvattenberedaren

= Anvand ett veckoschema for dina vanliga varmvattenbehov
(ENDAST i schemalagt lage).

= Stall in sa att varmvattenberedaren varms upp till ett forinstallt
varde (Komfort = hogre varmvattenberedartemperatur) under
natten, eftersom uppvarmningsbehovet ar mindre.

= Om det INTE éar tillrackligt att varma upp varmvattenberedaren
en gang om natten, kan du stélla sa att varmvattenberedaren
varms upp igen till ett forinstallt varde (Ekonomi = lagre
varmvattenberedartemperatur) under dagen.

= Se till att den 6nskade varmvattenberedartemperaturen INTE ar
for hég. Exempel: Sank varmvattenberedartemperaturen, efter
installationen, dagligen med 1°C och kontrollera om du fortfarande
har tillrackligt med varmvatten.

= Stall in att tappvarmvattenpumpen ENDAST séatts PA under
tidpunkter pa dagen da omedelbart varmvatten ar nédvandigt.
Exempel: Pa morgonen och kvallen.

Du tycker att det ar ... Finjustera med
installningar:
Vid vanliga Vid kalla Y2@ | y1@ | X1@ | x2@ 7 Underhé" OCh service
utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...
OK Kall =1 1| = 71 Oversikt: Underhall och service
OK Varm ! — ! — Installatoren maste utféra underhall varje ar. Du finner kontakt-/
Kall OK — 1 — 1 supportnumret via anvandargrénssnittet.
Kall Kall 1 1 ) 1 1 |Ga till [8.3]: Information > Tel.nr. {@se-O
Kall Varm l 1 1 1 aterforsaljare.
Varm OK _ ! — ! Som slutanvandare maste du:
varm Kal 1 ! 1 ! = Hall omradet omkring enheten rent.
Varm Varm
‘ : ! ! ! = Halla anvandargranssnittet rent med en mjuk och fuktig trasa.
© Se "5.9.2 2-punktskurva" [ 16]. INTE anvénda nagra rengdringsmedel.
= Kontrollera regelbundet att vattentrycket ar éver 1 bar.
. . . . Koldmedie
6 Tips for energibesparing

Tips om rumstemperaturen

= Se till att ALDRIG stélla in 6nskad rumstemperatur for hogt (i
uppvarmningslage) eller for lagt (i kyllage) utan ENDAST efter
dina aktuella behov. Varje grad som sparas kan spara upp till 6%
av uppvarmnings-/kylningskostnaderna.

= Oka/minska INTE den 6nskade rumstemperaturen for att snabba
pa uppvarmningen/nedkylningen av rummet. Rummet kommer
INTE att varmas upp/kylas ner snabbare.

= Nar din systemlayout innehaller langsamma varmegivare (t.ex.
golvvarme), undvik stora fluktuationer av den Onskade
rumstemperaturen och lat INTE rumstemperaturen sjunka for lagt/
stiga for hogt. Det kommer att krdva mer tid och energi for att
varma upp/kyla ner rummet igen.

= Anvand ett veckoschema for dina vanliga rumsuppvarmnings-
eller kylningsbehov. Om det ar nédvandigt, kan du latt avvika fran
schemat:

= For kortare perioder: Du kan asidosatta den schemalagda
rumstemperaturen fram tills nasta schemalagda atgard.
Exempel: Nar du har en fest eller nar du gar hemifran ett par
timmar.

= For langre perioder: Du kan anvanda semesterlaget.

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

Koéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner for koldmediumlackage kan kravas,
beroende pa tillamplig lagstiftning. Kontakta din installator for mer
information.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL
Koéldmediet invandigt i enheten ar latt brandfarligt.

VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Gppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med 6ppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forréan en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koldmediumlackan
uppstatt.

Bruksanvisning
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8 Felsokning

VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
kéldmediumcykeln.

komponenter i

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kéldmediet i systemet ar luktfritt.

OBS!

TillAmplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berdkning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatér for mer information.

8 Felsdkning

Kontakt

For symptomen som listas har nedan kan du férsdka I6sa problemet
sjalv. Kontakta din installator for alla andra problem. Du finner
kontakt-/supportnumret via anvandargranssnittet.

1 |Gatill [8.3]: Information > Tel.nr. QRO
aterforsaljare.
8.1 For att visa hjalptexten i handelse

av en felfunktion

Vid en felfunktion visas foljande pa startskdrmen, beroende pa
allvarlighetsgrad:

. Q: Fel

. &: Felfunktion

Du kan fa en kort och en lang beskrivning av felfunktionen pa
féljande satt:

1 |Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna Qz-O
huvudmenyn och ga till Larm.

Resultat: En kort beskrivning av felet visas
tilsammans med felkoden pa skarmen.

2 |Tryck pa ? pa felskarmen. ?

Resultat: En lang beskrivning av felet visas pa
skarmen.

8.2 Hur du kontrollerar felhistoriken

Villkor: Anvandarbehérighetsnivan ar installd pa avancerad

8.3 Symptom: Det ar for kallt (varmt) i
huset

Trolig orsak Korrigerande atgard

Den 6nskade rumstemperaturen |HG6j (s&nk) den dnskade

ar for lag (hog). rumstemperaturen. Se "5.6.2 For
att &ndra den 6nskade
rumstemperaturen” [» 12].

Om problemet aterintraffar
dagligen, gor nagot av foljande:

= HOj (sédnk) rumstemperaturens

forvalda varde. Se
anvandarens
referenshandbok.

= Justera rumstemperaturens
schema. Se
"5.8 Schemaskarm:

Exempel" [» 14].

Den 6nskade rumstemperaturen |HG6j den 6nskade

uppnas inte. framledningstemperaturen i
enlighet med typen av
varmegivare. Se "5.6.3 For att
andra den 6nskade
framledningstemperaturen” [» 12].

Justera den vaderberoende
kurvan. Se "5.9 Vaderberoende

Den vaderberoende kurvan ar
inte installd pa ratt satt.

kurva" [» 16].

8.4 Symptom: Tappvarmvattnet ar for
kallt

Trolig orsak Korrigerande atgéard

Du gjorde slut pa varmvattnet pa |Om du omedelbart behéver
grund av ovanligt hdg tappvarmvatten kan du aktivera
forbrukning. laget Kraftfull drift

Den dnskade (varmepump + elpatron i 30

varmvattenberedartemperaturen Minuter) for
ar for lag. varmvattenberedaren. Dock

forbrukar detta extra energi. Se
"5.7.4 Anvanda kraftfull drift av
varmvattenberedaren” [» 14].

Om problemen aterintraffar
dagligen, gor en av féljande:

= HOj det forinstallda vardet for
varmvattenberedarens
temperatur. Se anvandarens
referenshandbok.

= Justera varmvattenberedarens
temperaturschema. Exempel:
Stall in for att ytterligare varma
upp varmvattenberedaren till

slutanvindare. ett forinstallt varde
(Temperatur
| 1 |Gatill [8.2]: Information > Felhistorik. | @0 | ekonomilagring = lagre
Du ser en lista 6ver de senaste felen. varmvattenberedartemperatur)
under dagen. Se
"5.8 Schemaskarm:
Exempel" [» 14].
8.5 Symptom: Fel pa virmepumpen
Om varmepumpen slutar fungera kan reservvarmaren och/eller
elpatronen arbeta som en nédvarmare. Den tar da over varmelasten
antingen automatiskt eller genom manuell interaktion.
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Bruksanvisning
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9 Avfallshantering

= Nar Noddrift ar instélld pa Automatisk och fel pa varmepump
intraffar:

= For ETVH/X: Reservvarmaren kommer automatiskt att ta dver
varmvattenberedning och rumsuppvarmning.

= For ETBH/X: Reservvarmaren tar 6ver varmelasten automatiskt
och elpatronen i extratanken tar &ver produktionen av
varmvattenberedning.

= Nar Noddrift ar installd pa Manuell och varmepumpen slutar
fungera, stoppas varmvattenberedning och rumsuppvarmning.

Ga till huvudmenyskarmen Larm och bekrafta om reservvarmaren
och/eller elpatronen ska ta 6ver varmelasten eller ej, fér manuell
driftsattning via anvandargranssnittet.

= Alternativt nar N6ddrift ar installt pa:

= Reducerad framledning/VVB pa, reducerad
rumsuppvarmning men varmvatten fortfarande tillgangligt.

* Reducerad framledning/VVB av, reducerad

rumsuppvarmning och varmvatten ar INTE tillgangligt.

= Framledning normal/VVB av, normal rumsuppvarmning sker
men varmvatten ar INTE tillgangligt.

Ungefar som i laget Manuell kan enheten kora den fulla lasten
med reservvarmaren och/eller elpatronen om det aktiveras av
anvandaren via huvudmenyskarmen Larm.

Nar varmepumpen slutar fungera kommer Q eller & att visas pa
anvandargranssnittet.

Trolig orsak Korrigerande atgard

Varmepumpen ar skadad.

INFORMATION

Nar reservvarmaren eller elpatronen tar éver varmelasten
kommer elférbrukningen att stiga markbart.

Se "8.1 For att visa hjalptexten i
handelse av en felfunktion" [» 19].

8.6 Symptom: Det hors gurglande ljud
fran systemet efter driftsattning

Trolig orsak Korrigerande atgard

Det finns Iuft i systemet. Lufta systemet.®

Ska utféras av installatéren:

1 Utfér vatskebalansering for
att se till att flodet fordelas
korrekt mellan givare.

Felaktig vatskebalans.

2 Om vatskebalansering inte
ar tillrdcklig andrar du
instéllningarna for
pumpbegransning  ([9-0D]
och [9-0E] om tillampligt).

Kontrollera om Q eller & visas
pa anvandargranssnittets
startskarm. Se "8.1 For att visa
hjalptexten i handelse av en
felfunktion" [» 19] fér mer
information om felfunktionen.

Olika felfunktioner.

@ Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens
luftningsfunktion (bor utféras av installatéren). Var uppméarksam
pa féljande om luftning sker fran varmegivarna eller uppsamlarna:

A VARNING

Lufta varmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar
varmegivare eller uppsamlare bér du kontrollera om Q
eller & visas pa anvandargranssnittets startskarm.

= Om inte kan luftningen pabdrjas omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen
ska sker ar tillrackligt ventilerat. Anledning: Kéldmedie
kan lacka i vattenkretsen och vidare in i rummet nar
luftning sker fran varmegivare och uppsamlare.

9 Avfallshantering

0BS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

10 Ordlista

TVV = tappvarmvatten
Varmvatten som anvands i alla typer av hus for
hushallsandamal.

FLT = Framledningstemperatur
Vattentemperaturen pa enhetens utvatten.

11 Installatorsinstallningar:
Tabeller som ska fyllas i av
installatoren

11.1  Konfigurationsguiden

Instéllning | Fyll i...

System

Typ av inomhusenhet
(skrivskyddad)

Elpatronstyp [9.3.1]
(skrivskyddad)

Varmvatten [9.2.1]
Noddrift [9.5]
Antal klimat [4.4]

Glykolfyllt system (Gversikt
Over féltinstallning [E-0D])

Elpatronskapacitet [9.4.1]
(om tillampligt)

Elpatron

Spanning [9.3.2]
Konfiguration [9.3.3]
Kapacitet steg 1[9.3.4]

Ytterligare kapacitet steg
2 [9.3.5] (om tillampligt)

Klimat 1
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11 Installatorsinstallningar: Tabeller som ska fyllas i av
installatoren

Instéllning Fylli...

Typ av varmeavgivare [2.7]
Styrlogik [2.9]
Temperaturkontroll [2.4]
Scheman [2.1]

Kurvtyp vaderberoende
drift [2.E]

Klimat 2 (endast om [4.4]=1, dubbel zon)
Typ av varmeavgivare [3.7]
Styrlogik (skrivskyddad) [3.9]
Temperaturkontroll [3.4]
Scheman [3.1]

Kurvtyp vaderberoende
drift [3.C] (skrivskyddad)

Varmvattenberedare (om tillampligt)

Uppvarmningslogik [5.6]

Temperatur komfortlagring
[6.2]

Temperatur ekonomilagring
[6.3]

Temperatur atervarmning
[54]

Temperaturkontroll [5.B]

Kurvtyp vaderberoende
drift [5.E] (skrivskyddad)

11.2 Installningsmeny

Instéllning | Fylli...

Klimat 1

‘Ext . termostattyp [2.A] ‘
Klimat 2 (om tillampligt)

‘Ext . termostattyp [3.A] ‘

Information

‘Tel.nr‘. aterforsaljare [8.3] ‘
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