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1 Bu dokiiman hakkinda

1 Bu dokiiman hakkinda

Bu Urlni satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Litfen:

= MUmkln olan en iyi performansi elde etmek icin, kullanici
araylzinu galistirmadan 6nce dokiimanlari dikkatlice okuyun.

2 Kullanici giivenlik talimatlari 3 « Montérden sistemi yapilandirmak igin kullandigi ayarlar hakkinda
21 GBNEL .. 3 sizi b||g||end|rmes|n| isteyin_ Montor ayar|ar| tablosunu
2.2 Givenliigletim igin talimatlar............ccoccoeiiiiiiiiiiiii 4 doldurdugunu kontrol edin. DOLDURULMADIYSA doldurmasini
. isteyin.
3 Sistem hakkinda 4 y i
3.1 Tipik bir sistem planindaki bilegenler ..o 4 = Dokimanlari daha sonra bagvurmak Uizere saklayin.
4 Hizh kilavuz 5 Hedef kitle
4.1 KUANICI IZIN SEVIYEST .....vvvieiieiiiiieieeee s 5 Son kullanicilar
4.2 Alan 1SItMa/SOGUIMA......ccuvieiieiii e 5 Dokiimantasyon seti
4.3 Kullanim SICaK SUYU .......ccuiiiiiiiiiiicie e 6 . . . o
. Bu dokiman bir dokimantasyon setinin parcasidir. Tam set
5 Igletim 7 sunlardan olusur:
5.1 Kullanici arayizii: Genel baki$.........c.coovveiiiinccniiiceccee, 7 - Genel giivenlik nlemleri:
5.2  Meni yapisi: Genel kullanici ayarlari ... 9 ) ) . .
53  Olasi ekranlar: Genel bakis ... 10 = Sistemin kurulumu"nu .gerg.ekle§t|rmeden 6nce mutlaka
5.3.1 Girig sayfasi ekrani ..........ccccvvveiiiiiiiiice e 10 okumaniz gereken glvenlik talimatlari
5.3.2  Anamenl eKrani.......cccoorrurriererneneeenseseeeeeee s 11 = Formati: Basih (i¢ Unite kutusundan ¢ikar)
5.3.3  Ayar noktasi ekrani...........cccooiiiiiiiiiiiii, 11 « Kullamm kilavuzu:
5.3.4 Degerlerin bulundugu ayrintili ekran............ccccccveees 12 o
54  Calismanin ACILMASI veya KAPATILMASI ...........ccccooerrrrrrr. 12 * Temel kullanim igin hizli bagvuru kilavuzu
5.4.1 GOrsel gOSLEIge .....covviiviiiiiiiiiieieee e 12 = Formati: Basili (i¢ Unite kutusundan gikar)
5.4.2 ACMAK KAPATMAK iGIN..ccviiiieiieiieeeeeeee 12
I Q . veva ) on = Kullanici bagvuru kilavuzu:
5.5 Bilgilerin gorintllenmesi ............cccccceiiiiiiiiiiciicc 12
Bilgileri gériintiilemek igin . 12 = Temel ve gelismis kullanim icin ayrintih adim adim talimatlar ve
Gériintiilenebilecek bilgiler 13 arka plan bilgileri
5.6  Alanisitma/sogutma Kontroll..............ccoeoeeiiiiiiiiiiiiiicc 13 = Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde
5.6.1  Alan calistirmasi modunun ayarlanmasi..................... 13 bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak igin Q arama islevini kullanin.
5.6.2  Istenen oda sicakligini degistirmek igin ...................... 13 . T
5.6.3 lstenen gikis suyu sicakigini degistirmek igin ............ 13 Montaj kilavuzu — Dig Gnite:
5.7  Kullanim sicak suyu KONtroll...........ccoerireeeeinirieeninscesseienenns 14 = Montaj talimatlar
571 Yeniden 1Stma modu ..........coooevviiiiiiieeeecc e 14 = Formati: Basil (d|§ inite kutusundan glkar)
5.7.2  Programli mod ........ccccovviiiiiiiiiicc 14 ., P
5.7.3 Programli + yeniden i1sitma modu...........c.ccceenvrienns 14 * Montaj kilavuzu - g inite:
5.7.4  DHW glgliu galisma modunun kullanilmasi ................ 15 = Montaj talimatlari
58  Program ekrani: Ornek... 15 = Formati: Baslli (ig tinite kutusundan ¢ikar)
5.9 Hava durumuna dayali egri 17 .
5.9.1 Hava durumuna dayali egri nedir?..........cccceeveeieennns 17 = Montdr bagvuru kilavuzu:
5.9.2 2 noktall €gri ..o 17 = Montaj hazirlidi, iyi uygulamalar, referans verileri, ...
Zgi Eglm-zfset egnSIb""-.|"""~":|”"-"‘.("'|.| ................................ 1; - Format Dijital dosyalari https:/www.daikin.eu adresinde
e ava durumuna bagit egrier KUIaMa «..................... bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak icin Q arama islevini kullanin.
Enerji tasarrufu igin ipuclari 19 = Opsiyonel ekipmanlar igin ek kitapgik:
Bakim ve servis 19 = Opsiyonel cihazlarin nasil monte edilmesi gerektigi hakkinda
71 Genel bakis: BaKim Ve SErViS.........ccceiiiiieiiiiiiieiic e 19 ilave bilgiler
. = Format: Basil (i¢ Unite kutusundan cikar) + Dijital dosyalari
8 Sorun giderme R 20 https:/www.daikin.eu  adresinde bulabilirsiniz.  Modelinizi
8.1 Ariza durumunda yardim metnini gériintilemek igin ................ 20 bulmak icin Q arama islevini kullanin.
8.2 Ariza gegmisini kontrol etmek iGin............ccooiiiiieiiiciciies 20 L . . . . . . .
83  Belirti: Oturma odanizin gok soguk (sicak) oldugunu U.run.le verilen dokum.e.)r!.la[ln guncel sur.u.m!erlne bolgesel Daikin web
NISSEAIYOrSUNUZ. ... 20 sitesinden veya montoriintizden ulasabilirsiniz.
8.4 Belirti: Musluktan su gok soguk akiyor ...........ccceeciiiieiiininens 20 Or|J|na| dokﬂmantasyon ingi"zce yaz||m|§t|r_ Diger tum diller
8.5 Belirti: ISI POMPASs! @riZas! .......cccveieeiiiiiiieiieeieee e 20 tercUmedir.
8.6 Belirti: Devreye alindiktan sonra sistemden sirilti sesi
gelmeye basladi ... 21
iITHALATGI FIRMA
9 Bertaraf 21 ¢ 3 ] ) )
Lo DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
10 Sozlik 21 Gillsuyu Mah. Fevzi Cakmak Cad. Burgak Sok. No. 20 34848
11 Montor ayarlari: Montér tarafindan Maltepe [ISTANBUL / TURKIYE
doldurulacak tablolar 21
11.1 Yapilandirma sihirbazi..........cccoooviiiiiiiicee e, 21
11.2  Ayarlar menusu 22
Kullanim kilavuzu DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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2 Kullanici guvenlik talimatlari

ONECTA uygulamasi

/' \ Montériinuz tarafindan kurulumu yapilmissa,
DAIKIN sisteminizin durumunu kontrol etmek ve izlemek
icin ONECTA uygulamasini kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi igin bkz:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

EE

(=]
Dizin rakamlan

Dizin rakamlari (6rnek: [4.3]), kullanici arayuzinidn menu yapisi
icerisinde nerede bulundugunuzu tespit etmenize yardimci olur.

1 |Dizin rakamlarini etkinlestirmek icin: Giris sayfasi ?
ekrani veya ana menUl ekraninda yardim digmesine
basin. Dizin rakamlari ekranin sol Ust kdsesinde

/N\ UYARI

Bu cihaz, guvenli bir sekilde
kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandigi ve kapsanan tehlikeleri
anladiklar taktirde 8 yasinda ve daha
blyUk ¢ocuklar ve dusuk fiziksel,
duyusal veya zihni yeteneklere sahip
veya deneyimden ve bilgiden yoksun
kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanici bakimi nezaret
olmadan g¢ocuklar tarafindan
YAPILMAYACAKTIR.

gorundar.
2 |Dizin rakamlarini devre digi birakmak igin: Yardim ? A UYARI
digmesine tekrar basin. i
Bu dokiimanda dizin rakamlari da belirtilir. Ornek: Elektnk g_ar'pmalarlnl veya yangmlan
Onlemek igin:

1 |[4.3]: Alan 1sitma/sogutma > Calisma araligi Q:-O
O6gesine gidin.

Bunun anlami sudur:

1 |Giris sayfasi ekranindan baslandiginda sol kadrani [ {OXXH@)
gevirin ve Alan 1sitma/sogutma 6desine gidin.

@

Q;?:E Alan isitma/sogutma

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
= Uniteyi islak elle CALISTIRMAYIN.

= Unitenin tzerine KESINLIKLE su
iceren bir cisim koymayin.

2 |Sol kadrani bastirarak alt mentye gidin. Qz-O
3 |Sol kadrani gevirin ve Calisma araligi 6gesine ©:--0O
gidin.

;qﬁ’; Caligma aralig

/\ KAZ
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE

herhangi bir cisim veya cihaz
koymayin.

= Unitenin tzerine KESINLIKLE
¢ikmayin, oturmayin ve basmayin.

4 |Sol kadrani bastirarak alt mentye gidin. Q:-O
2 Kullanici glivenlik talimatlari

Her zaman asagidaki glvenlik talimatlarina ve ydnetmeliklerine
uyun.

21 Genel

/N\ UYARI

Unitenin nasil galistirilmasi gerektigi
konusunda emin DEGILSENIZ,
montoruanuze danisin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

2

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Grtnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi kendi kendinize
demonte etmeye CALISMAYIN: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yagd ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan  ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri doniistirme ve kazanim igin 6zel
bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR. Bu driiniin dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan sagldi igin olasi
olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.
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Sistem hakkinda

= Piller su simgelerle isaretlenir:

2.

)4

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal sembolun anlami piller
belirli bir konsantrasyon tzerinde agir metal iceriyor demektir.

Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Kullaniimis piller, yeniden kullanim igin ézel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR. Atik pillerin diizgiin bir bigimde bertaraf
edilmesini saglayarak, ¢cevre ve insan sagligina olasi olumsuz
etkilerin 6nlenmesine yardimci olabilirsiniz.

2 Glvenli igletim igin talimatlar

/\ UYARI: HAFIiF YANICI MADDE

Bu Unitenin igcindeki sogutucu orta
derecede tutugkandir.

UYARI

Cihaz, mekanik hasari dnleyecek
sekilde ve surekli olarak ates
kaynaklarinin (6r. acgik alev, ¢alisan
gazl cihazlar veya calisan elektrikli
Isitici) galismadidi, iyi havalandiriimig
bir odada muhafaza edilmelidir.

UYARI

= Sogutucu gevrimi pargalarini
DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan dnerilenler disinda
temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri
KULLANMAYIN.

= Sistemin i¢indeki sogutucunun
kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta
derecede tutuskandir, ancak normal
olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu
odanin iginde kagak yapar ve ocak,
Isitici ya da firin atesi ile temas
ederse, yangin veya zararli gaz
olusumuna yol agabilir.

= TUm alevli 1sitma cihazlarini
KAPATIN, odayi havalandirin ve
uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak
yaptid1 kisimdaki onarimi yaptigini
teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

UYARI

Is1 dagiticilardan veya
kolektorlerden hava tahliyesi. Havayi
Is1 dagiticilardan veya kolektorlerden
tahliye etmeden 6nce kullanici
arayliziiniin ana ekraninda £\ veya /A
ogesinin goruntulenip
gorintilenmedigini kontrol edin.

A

= Goruntulenmiyorsa, derhal hava
tahliyesi gerceklestirin.

= Goruntuleniyorsa, hava tahliyesi
gerceklestirmek istediginiz odanin
yeterli sekilde havalandirildigindan
emin olun. Nedeni: Su devresinde
sogutucu akiskan kacgagi
olabileceginden, 1si1 dagiticilardan
veya kolektorlerden hava tahliyesi
gerceklestireceginiz odada da
sogutucu akigkan kacag: olabilir.

3 Sistem hakkinda

Sistem planiniza bagl olarak, sistem:
= Bir alani isitabilir
= Bir alani sogutabilir

= Kullanim sicak suyu uretebilir (biz DHW boyleri monte edilmigse)

BILGI

Sogutma yalnizca ters cevrilebilir modellerde uygulanabilir.

BILGI
Ana bélgeye alttan 1sitma désenmisse, sogutma modunda

ana bdlge yalnizca tazeleme saglar. Bu durumda gergek
sogutmaya izin VERILMEZ.

3.1 Tipik bir sistem planindaki
bilesenler
C B A
h
& \
b| &d e
E

@[

A Ana bélge. Ornek: Oturma odasi.

Kullanim kilavuzu
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4 Hizh kilavuz

ilave bolge. Ornek: Yatak odasi.

Teknik oda. Ornek: Garaj.

Dig Unite 1sI pompasi

i¢ tinite 1s1 pompasi

Kullanim sicak suyu (DHW) boyleri

i¢ tinitenin kullanic arayiizii

Ozel insan Konfor Arayiizii (BRC1HHDA oda termostat
olarak kullanilir)

Alttan 1sitma sistemi

g Radyatorler, 1si pompasi konvektorleri veya fan coil cihazlar

0T OW

-+

BILGI

ic Unite tipine bagh olarak, i¢ Gnite ve kullanim sicak suyu
boyleri (monte edilmisse) ayrilabilir veya entegre edilebilir.

4 Hizh kilavuz

41 Kullanici izin seviyesi

Menl yapisindan goriuntlleyebileceginiz ve dizenleyebileceginiz
bilgiler, kullanicl izin dizeyinize baglhidir:

= Kullanici: Standart mod

= Gelismis  kullanici: Daha fazla bilgi goruntuleyebilir ve
dizenleyebilirsiniz

Kullanici izin diizeyini degistirmek igin

1 |[B]: Kullanici profili 6gesine gidin. QO

B

8 Kullanici profili

2 |Kullanicl izin dizeyi icin uygun pin kodunu girin. —

= Rakam listesine g6z gezdirin ve segilen rakami| O-- @l

degistirin.
= Imleci soldan saga hareket ettirin. {ORN®)
= Pin kodunu onaylayin ve devam edin. Q:-O

Kullanici pin kodu
Kullanici pin kodu: 0000.

0000

Geligmis kullanici pin kodu

Gelismis kullanici pin kodu: 1234. Artik kullaniciya ait ilave
menu 6geleri gérinur.

Geligsmis kullanici

1234

4.2 Alan i1sitma/sogutma

Alan 1sitma/sogutma islemini ACMAK veya KAPATMAK icin

@ DIKKAT

Oda donma korumasi. Alan isitma/sogutma islemini
([C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma) KAPALI
duruma getirseniz bile etkinlestirimisse oda donma
korumasi hala aktif kalabilir. Ancak, cikis suyu sicakhgi
kontroli ve harici oda termostati kontrolli icin koruma
GARANTILENMEZ.

DIKKAT

Su borusu donma korumasi. Alan isitma/sogutma
islemini ([C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma)
KAPALI duruma getirseniz bile etkinlestiriimisse su borusu
donma korumasi aktif kalir.

1 |[C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma QO
6gesine gidin.
C.2 Calistirma
Alan i1sitma/sogutma Agik
Boyler Kapall
2 |Calismayi A¢1k veya Kapali olarak ayarlayin. O---0O)

istenen oda sicakligini degistirmek igin

Oda sicakligi kontrolli esnasinda, oda sicakligi ayar noktasi ekranini
istenen oda sicakhgini okumak ve ayarlamak icin kullanabilirsiniz.

1 |[1]: Oda 6desine gidin. QO
1
@«Oda

2 |istenen oda sicakhigini ayarlayin. O---0}

a Mevcut oda sicakhgi

b Istenen oda sicaklig

istenen cikis suyu sicakligini degistirmek igin

Cikis suyu sicakligi ayar noktasi ekranini istenen g¢ikis suyu
sicakligini okumak ve ayarlamak i¢in kullanabilirsiniz.
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4 Hizh kilavuz

Egim-ofset egrisi

Egim. Egim degistirildiginde,
X1'de yeni tercih edilen sicaklik,
X2'de tercih edilen sicakliktan
esit olmayan duzeyde daha

Ofset. Ofset degistirildiginde,
X1'de yeni tercih edilen sicaklik,
X2'de tercih edilen sicaklikla esit
dlizeyde daha yuksektir.

[2]: Ana bdlge veya [3]: Ilave bdlge 6gesine gidin.| (Qs-O
2
@Ana bolge
3
l]]]-ilave bélge
2 |istenen gikis suyu sicakhgini ayarlayin. O---01
ell b
2 |
— | +
3 5°c U _
Ana boélge
zla b
3
— |+

45cU

llave bélge

a Gergek cikis suyu sicakligi

b istenen ¢ikis suyu sicakligi

yuksektir.

g —a ---b c

g —a--b cA

e}

X1, X2 Dis ortam sicakhig
Y1~Y4 Istenen ¢ikis suyu sicakligi
a Degisikliklerden 6nce WD egrisi
b Degisikliklerden sonra WD egrisi
¢ Egim
d Ofset
Bu ekranda miimkiin olan iglemler
©---0 Egimi ya da ofseti segin.
O---O Egimi/ofseti artirin veya azaltin.
O-@. |Egim secildiginde: egimi ayarlayin ve ofsete gidin.
Ofset segildiginde: ofseti ayarlayin.
Qze-O Degisiklikleri onaylayin ve alt menlye donun.
2 noktal egri

sz
Y1

5]

X X2 o

Alan 1sitma/sogutma boélgeleri icin hava durumuna bagl egriyi
degistirmek igin
1 Uygulanabilir bdlgeye gidin:

X1,X2 Dig ortam sicakhgi
Y1,Y2 Istenen cikis suyu sicakhgi

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

2 Hava durumuna bagl egriyi degistirin.

2 tur WD egrisi vardir: egim-ofset egrisi (varsayilan) ve 2
noktali egri. Gerekirse, turt [2.E] Ana bolge > WD egrisi
tipi 6Jesinde degistirebilirsiniz. Egriyi ayarlama yontemi tire
baglidir.

4.3

Bélge Su segimleri yapin ... ©---O  |Sicakliklari inceleyin.

Ana bélge — Isitma [2.5] Ana bdlge > Is1tma HD O--O}  |Sicakligi degistirin.
egrisi O---Q..  |Bir sonraki sicakliga gegin.

Ana bolge — Sogutma [2.6] Ana bdlge > Sogutma HD QO Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.
egrisi

i - - - Daha fazla bilgi

llave bolge — Isitma [3.5] I1ave bolge > Isitma HD
egrisi Daha fazla bilgi igin ayrica bkz:

ilave bolge — Sogutma [3.6] Ilave bolge > Sogutma = "5.4 Calismanin ACILMASI veya KAPATILMASI" > 12]
HD egrisi = "5.6 Alan Isitma/sogutma kontrolii" [» 13]

"5.8 Program ekrani: Ornek" [» 15]
"5.9 Hava durumuna dayali egri" [» 17]

Kullanici bagvuru kilavuzu

Kullanim sicak suyu

Boyler isitma islemini ACMAK veya KAPATMAK igin

DIKKAT

Dezenfeksiyon modu. Tank isitma islemini KAPATSANIZ
bile ([C.3]: Calistirma > Boyler), dezenfeksiyon modu
etkin  kalacaktir. Ancak, dezenfeksiyon calisirken
KAPATIRSANIZ bir AH hatasi olusur.

Kullanim kilavuzu
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5 isletim

1 |[C.3]: Calistirma > Boyler 6gesine gidin. QO
c3 Calistirma
Alan isitma/sogutma Acik
Boyler Kapali
2 |Calismayi Ag1k veya Kapali olarak ayarlayin. O---O2

Boyler sicakhgi ayar noktasini degistirmek igin

Yalniz yeniden 1sitma modunda, kullanim sicak suyu sicakligini
okumak ve ayarlamak igin boyler sicakligi ayar noktasi ekranini
kullanabilirsiniz.

1 |[5]: Boyler Ogesine gidin. QO
5
[—EJE_EBOerr
2 |Kullanim sicak suyu sicakligini ayarlayin. O---O1
? b
5

B

50@

Boyler

a Gergek kullanim sicak suyu sicakligi

b Istenen kullanim sicak suyu sicaklig

Diger modlarda, sadece ayar noktasi ekranini gérintileyebilir ancak
degistiremezsiniz. Bunun yerine Konfor ayar noktasi [5.2], Eko
ayar noktasi [5.3] ve Yeniden 1sitma ayar noktasi [5.4]
ayarlarini degistirebilirsiniz.

BILGI
Cok dusik veya hig kullanim sicak suyu tuketiminin
beklendigi durumlarda, Yalniz yeniden 1sitma modunu
kullanirken <45°C'lik bir boyler sicaklik ayar noktasi
beklenen kullanim sicak suyu sicakliklarindan soguk
olmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda, asagidaki
modlardan birine ge¢meniz dnerilir:

= Yalniz program

= Programli + yeniden 1sitma

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi igin ayrica bkz:

= "5.4 Calismanin ACILMASI veya KAPATILMASI" [» 12]
= "5.7 Kullanim sicak suyu kontroli" [» 14]

= "5.8 Program ekrani: Ornek" > 15]

= Kullanici basvuru kilavuzu

5 isletim

BILGI

Sogutma yalnizca ters gevrilebilir modellerde uygulanabilir.

5.1 Kullanici araylizii: Genel bakis

Kullanici arayliziinde asagidaki bilesenler bulunur:

a Durum gostergesi
b LCD ekran
¢ Kadranlar ve diigmeler

a Durum gostergesi
b LCD ekran
¢ Kadranlar ve diigmeler

Durum gostergesi

Durum gostergesi LED'leri yanarak veya yanip sOnerek unitenin
galisma modunu gosterir.

LED Mod Aciklama

Yanip sénen Bekleme Unite calismiyor.

mavi

Sirekli mavi Calisma Unite galisiyor.

Yanip sOnen Ariza Bir ariza meydana gelmistir.

Kirmizi Daha fazla bilgi igin bkz.
"8.1 Ariza durumunda yardim
metnini goérintilemek
icin" > 20].

LCD ekran

LCD ekran uyuma islevine sahiptir. Kullanici araylzlyle 15 dakika
etkilesim olmadiginda ekran kararir. Herhangi bir digmeye
basildiginda veya herhangi bir kadran doéndurtldiginde ekran
uyanir.

Kadranlar ve diigmeler
Kadranlar ve digmeleri su amaglarla kullanirsiniz:
= Ekranlar, menuler ve LCD ekran ayarlarinda gezinmek

= Degerleri ayarlamak

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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Oge

Aciklama

a |Sol kadran

Sol kadrani kullandiginizda LCD, ekranin sol
tarafinda bir yay gosterir.

= Qs+ O: Sol kadrani gevirin ve ardindan bastirin.
Menu yapisinda gezinin.

= {©---O: Sol kadrani gevirin. Bir meni 0gesi
segin.

= Q&O: Sol kadrani bastirin.  Segiminizi
onaylayin veya alt menuye gidin.

b |Geri 4. Meni yapisinda 1 adim geri gitmek igin basin.
digmesi

c |Girig A: Girig sayfasi ekranina geri dénmek icin basin.
Sayfasi
digmesi

d |Yardim ?: Gegerli sayfayla ilgili yardim metnini géstermek
digmesi icin basin (varsa).

e |Sag kadran

Sag kadrani kullandiginizda LCD, ekranin sag
tarafinda bir yay gosterir.

= O--@l: Sag kadrani cgevirin ve ardindan
bastirin. Ekranin sag tarafindan gosterilen
deger veya ayari degistirin.

= O---Ol: Sag kadrani gevirin. Olasi degerler ve
ayarlarda gezinin.

= O Q. Sag kadrani bastirn. Segiminizi
onaylayin ve sonraki meni 6gesine gidin.

Kullanim kilavuzu
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5.2 Menu yapisi: Genel kullanici ayarlari

[1] Oda

A

Program

Isitma programi
Sogutma programi
Donma énleme

Ayar noktasi araligi
Oda sensori ofseti

QOda konfor ayar noktasi

3

[1.4]

Donma 6nleme

Etkinlestirme
Oda ayar noktasi

[2] Ana bolge

DA

—!{ [1.5]

Ayar noktasi araligi

Program

Isitma programi
Sogutma programi
Ayar noktasi modu
Isitma HD egrisi
Sogutma HD egrisi
WD egrisi tipi

3

B}

33

Isitma minimum
Isitma maksimum
Sogutma minimum
Sogutma maksimum

—| [1.9]

Oda konfor ayar noktasi

[3] ilave béige

1A

Isitma konfor ayar noktasi
Sogutma konfor ayar noktasi

Konfor ayar noktasi
Eko ayar noktasi

Program
Isitma programi [7.2] Saat/tarih
(*) Sogutma programi r Saat
Ayar noktasi modu Dakika
Isitma HD egrisi vil
(*) Sogutma HD egrisi
WD egrisi tipi Ay
Gin
[4] Alan isitma/sogutma Yaz saafi
Format
Calistirma modu
(*) Calistirma modu programi —{ [7.3] Tatil
Etkinlestirme
[5] Boyler ‘)ﬂ( Ba§|an2|(;:
Giiglii galisma modu Bitig:

—| [7.4] Sessiz

Calisma saati

Yeniden isitma ayar noktasi (**) Etkinlestirme
Prograr-n‘ Program
HD egrisi (**) Seviye
WD egrisi tipi
—{ [7.5] Elektrik fiyati
[7] Kullanici ayarlari L] 4
" Yiksek
Dil ort
Saat/tarih . a“
. — Dusik
Tatil | b
Sessiz rogram
Elektrik fiyati j
Gaz fiyati
[8] Bilgi
Enerji verisi 8.11 Eneril verisi
Ariza gegmisi [8.1] Enerji verisi
Satici bilgileri I?Iektrik girisi
Sensorler Uretilen 1s1
Aktuatorler
Calisma modlari
Hakkinda
Baglanti durum
homa santl (***) [D] Kablosuz gegit

Mod

[[BKuttanici profil

[C] Calistirma

WPS

Alan isitma/sogutma

| Yeniden baglat

Buluttan kaldir
Ev agi baglantisi

Boyler Bulut baglantisi
A Ayar noktasi ekrani
(*) Yalnizca sogutmanin yapilabildigi modeller igin gegerlidir
(**) Yalnizca montér tarafindan erisilebilir
(***)  Yalnizca WLAN takili oldugunda gecerlidir
BILGI

Secilen montdr ayarlari ve Unite tipine bagli olarak, ayarlar

gortlebilir/gizlenebilir.

ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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5.3 Olasi ekranlar: Genel bakis Oge | Ll
£ cran 1daki qibidi b |Dezenfeksiyon/Giiclii
n yaygin ekranlar asagidaki gibidir: —
yayg 539 g xx Dezenfeksiyon modu etkin
LP Gugli gahstirma modu etkin
a ¢ |Acil durum
O IsI pompasi arizasi ve sistem Acil durum
¢ Q:-O OR 1O---O modunda calistirilir veya 1s1 pompasi zorlamali
olarak kapatilir.
d |Gegerli tarih ve saat
I — b Akilli enerji
el \\é Glnes panelleri veya akilli kilavuz yoluyla akill
enerji kullanilabilir.
(@O - — ,
¢ ¢ c e2 & Akilli enerji alan i1sitma icin gegerli olarak kullantlir.
e3 & Akilli enerji kullanim sicak suyu i¢in gegerli olarak
+ kullanilabilir.
I E— f |Alan galigtirmasi modu
Y = |Sogutma
cl c2 3k Isitma
\ Y g |Dis ortam / sessiz mod
== — g1| (6) |Olgilen dis mekan sicakiigi®
o= g2 | {& |Sessiz modu etkin
i ’ g3 Dis Unite
c3 c4 -
h |lg linite/kullanim sicak suyu deposu
E S:f::fs Zlk?:;?nl h1 [--) |Entegre boylerli déseme tipi i tnite
¢ Altdizey ekranlar: I
c1: Ayar noktasi ekrani
c2: Degerlerin bulundugu ayrintili ekran Duvar tipi i¢ tnite
¢3: Hava durumuna bagh egrinin bulundugu ekran b
c4: Programli ekran
Ayrilmis boylerli duvar tipi i¢ Gnite
.. CeeJ
5.3.1 Girig sayfasi ekrani D
Giris sayfasl ekranina geri dénmek icin # digmesine basin. Unite h2 gfr Su basinci
yapilandirmasi ile oda ve ayar noktasi sicakliklarina ait bir genel - —
bakis gorirsiiniiz. Giris sayfasi ekraninda sadece yapilandirmaniz i |Anabdlge
icin uygun semboller gérinur. i1 |[Monte edilen oda termostati tipi:
e3al a2 b Unitenin galistirimasina, ézel Insan Konfor
| | Arayuzundn ortam sicakligina dayali olarak karar
| Q 26 Feb 2019 p verilir (BRC1HHDA oda termostati olarak
/ 22:19 T kullanihr).
/& ? Unitenin galistirilmasina harici oda termostati
— e1 (kablolu veya kablosuz) ile karar verilir.
k1 Q‘ f — |Monte edilmis veya ayarlanmis bir oda termostati
k2 mr yok. Unite calismasi, mevcut oda sicakligi ve/veya
k3 odanin i1sitma talebinden bagimsiz olarak cikis
[
e2 / & suyu sicakligina bagli olarak gergeklesir.
]—— N -4 i2 |Monte edilen isi yayici tipi:
DDDDD Alttan 1sitma sistemi
i1 i2 i3 i4 h I':Z Fan coil Unitesi
M |Radyats
Bu ekranda miimkiin olan iglemler advator
i lcii §1@
©:--O Ana men listesini inceleyin. i3 @ Olgiilen oda sicakligi
QO Ana menu ekranina gidin. i4 @ GCikis suyu sicakhigi ayar noktasi®
? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre digi birakin. j |Tatil modu
Oge | Aclaama ‘Tatil modu etkin
a |Kullanim sicak suyu
a1l & Kullanim sicak suyu
a2 @ Olgiilen boyler sicakhgi®
Kullanim kilavuzu DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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Oge ‘

Aciklama

Alt menii

Aciklama

k |ilave bolge

k1 |Monte edilen oda termostati tipi:

Unitenin calistirimasina harici oda termostati
(kablolu veya kablosuz) ile karar verilir.

— |Monte edilmis veya ayarlanmis bir oda termostati
yok. Unite calismasi, mevcut oda sicakligi ve/veya
odanin isitma talebinden bagimsiz olarak ¢ikis
suyu sicakligina bagli olarak gergeklesir.

k2 |Monte edilen isi yayici tipi:

EEEEE Alttan 1sitma sistemi

Fan coil Unitesi

I |Radyator

Cikis suyu sicakligi ayar noktasi®

Q Bir ariza meydana gelmistir.

& Daha fazla bilgi igin bkz. "8.1 Ariza durumunda
yardim metnini gorintilemek igin" [» 20].

@ igili galistirma (6rnegin: alan i1sitma) etkin degilse, daire gri renkte

olacaktir.

5.3.2

Ana menii ekrani

Ana menl ekranini agmak icin giris sayfasindan baslayarak ( Qs O
) digmesine basin veya (1O0---O) sol kadrani gevirin. Ana mentiden
farkli ayar noktasi ekranlari ve alt meniilere erisebilirsiniz.

2

O Anza

) oda

E Ana bolge
[T llave bsige

%€ Alan isitma/sogutma

[4] :§> Alan 1sitma/
sogutma

Unitenizin uygun semboliinii gésterir.

Uniteyi 1sitma moduna veya sogutma
moduna gegirin. Sadece Isitmali
modellerde modu degistiremezsiniz.

(5] f‘ Boyler

Kullanim sicak suyu deposu sicakligini
ayarlayin.

[7] O Kullanici
ayarlari

Tatil modu ve sessiz modu gibi
kullanici ayarlarina erisim saglar.

8] D piigi

ic tiniteyle ilgili verileri ve bilgileri
goruntuler.

/
9] I‘\Montér‘ ayarlari

Kisitlama: Sadece montdr igin.

Gelismis ayarlara erisim saglar.

[A] é Devreye alma Kisitlama: Sadece montor igin.
Test ve bakim yapin.

[B] 8 Kullanici Etkin kullanici profilini degistirin.

profili

[C] d) Calistirma Isitma/sogutma islevi ve kullanim
sicak suyu hazirlanmasini agin veya
kapatin.

[D] |2 Kablosuz gecit |Kisitlama: Yalnizca bir kablosuz LAN
(WLAN) takiliysa goruntilenir.
ONECTA uygulamasi
yapilandirildiginda gerekli olan ayarlari
icerir.

5.3.3 Ayar noktasi ekrani

Bir ayar noktasi gerektiren sistem bilesenlerini agiklayan ekranlar
icin ayar noktasi ekrani gorintulenir.

Ornekler

[1] Oda sicakligi ekrani

[2] Ana bdlge ekrani

a Segili alt meni 1 2
Bu ekranda miimkiin olan iglemler + +
1©--O |Listeyi inceleyin. 0 2 1 = 3 5
Qz-O Alt menuye girin. °c - °C -
? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre disi birakin. Oda Ana bélge
Alt menii Aciklama [3] llave bélge ekrani [5] Boyler sicakligi ekrani
01 QA veya/N araza  |Kisitlama: Sadece bir ariza meydana 3 5
gelirse goruntulenir. + +
Daha fazla bilgi igin bkz. "8.1 Ariza []]]- [‘J—
durumunda yardim metnini 450C 50°C
gorintilemek igin" [» 20]. - -
- ' llave béige Boyler
[1] @ 0da Kisitlama: Yalnizca 6zel bir Insan
Konfor Araylizii (BRC1HHDA oda
termostati olarak kullanilir) ig Giniteyi Aciklama
kontrol ettiginde goruntulenir. P
Oda sicakligini ayarlayin. +
" — a2 b2
[2] @ Ana bblge Ana bolge yayici tipinize uygun e
sembolu gosterir.
- L
Ana bolge cikis suyu sicakligini al
ayarlayin.
381 | t1ave bdlge Kisitlama: Sadece iki ¢ikis suyu Bu ekranda miimkiin olan iglemler
sicakligi bolgesi varsa gérintlenir. ©---0O Alt menii listesini inceleyin.
llave béﬂlgeﬂyayl.m tipinize uygun Qs:-O Alt menuye gidin.
semboll gosterir. i
- . N (OXXN®}} Istenen sicakligi ayarlayin ve otomatik olarak
llave bdlge ¢ikis suyu sicakhgini uygulayin
ayarlayin (varsa). .
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kullanim kilavuzu
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Oge Aciklama Boyler isitma iglemi
Minimum sicaklik limiti a1 |Unite tarafindan sabitlenmig c d
a2 |Montor tarafindan
sinirlandinimig
Maksimum sicaklik limiti b1 |Unite tarafindan sabitlenmis @ @
b2 |Montor tarafindan
sinirlandiriimig
Gegerli sicaklik ¢ |Unite tarafindan élgiilen
istenen sicaklik d |Sag kadrani gevirerek
artirin/azaltin.
Alt menu e |Sol kadrani gevirerek veya
bastirarak alt menuye gidin. ¢ Boyler isitma islemi ACIK
d Boyler isitma islemi KAPALI
5.34 Degerlerin bulundugu ayrintili ekran
) 5.4.2 ACMAK veya KAPATMAK igin
Ornek:
731 Saattarin Alan isitma/sogutma iglemi
@ DIKKAT
| | Saat 1 Oda donma korumasi. Alan isitma/sogutma islemini
([C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma) KAPALI
Dakika 30 duruma getirseniz bile etkinlestirimisse oda donma
! | ! | | ! korumasi hala aktif kalabilir. Ancak, ¢ikis suyu sicakligi
a c b a c b kontrolii ve harici oda termostati kontroll igin koruma
GARANTILENMEZ.
a Ayarlar
b Degerler 0 DIKKAT
¢ Segili ayar ve deger
— . Su borusu donma korumasi. Alan Isitma/sogutma
Bu ekranda miimkiin olan islemler islemini ([C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma)
©---0O Ayarlar listesini inceleyin. KAPALI duruma getirseniz bile etkinlestiriimisse su borusu

donma korumasi aktif kalir.

O---03 Degeri degistirin.

O--*Q..  |Bir sonraki ayara gegin. 1 |[C.2]: Calistirma > Alan 1sitma/sogutma Q-0
Q-0 Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin. 6gesine gidin.
C.2 Calistirma
5.4 Calismanin ACILMASI veya
KAPATI LMASI Alan i1sitma/sogutma Acik
Boyler Kapali
541 Gorsel gosterge
Unitenin belirli iglevieri ayri olarak etkinlestirilebilir veya devre disi 2 |Calismayi A¢1k veya Kapali olarak ayarlayin. O---01

birakilabilir. Bir islev devre disi birakildiysa giris sayfasi ekraninda

ilgili sicaklik simgesi gri olur.

Alan 1sitma/sogutma islemi
a

39

3

a Alan isitma/sogutma islemi ACIK
b Alan isitma/sogutma islemi KAPALI

Boyler isitma islemi

@ DIKKAT

Dezenfeksiyon modu. Tank isitma islemini KAPATSANIZ
bile ([C.3]: Calistirma > Boyler), dezenfeksiyon modu

etkin  kalacaktir. Ancak, dezenfeksiyon calisirken
KAPATIRSANIZ bir AH hatasi olusur.
1 |[C.3]: Calistirma > Boyler 6Jesine gidin. QO
c.3 Calistirma
Alan isitma/sogutma Acik
Boyler Kapali
2 |Calismayi A¢1k veya Kapali olarak ayarlayin. O---0
5.5 Bilgilerin goriintiilenmesi
Bilgileri goriintiilemek igin
| 1 [8): Bilgi 6gesine gidin. [ @0 |

Kullanim kilavuzu
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Goruntulenebilecek bilgiler

Menii... Goriintiilenebilecek bilgiler

Uretilen eneriji, tiiketilen elektrik
ve tlketilen gaz.

[8.1] Enerji verisi

[8.2] Ar1za ge¢misi Ariza gegcmisi
[8.3] Satic1 bilgileri

[8.4] Sensdrler

iletisim/yardim masas| numarasi

Oda, boyler veya kullanim sicak
suyu, dis ortam ve ¢ikis suyu
sicakligi (uygulanabilirse).

[8.5] Aktlatorler Her bir aktiatérin durumu/modu

Ornek: Kullanim sicak suyu
pompasi ACIK/KAPALI

Mevcut calistirma modu

[8.6] Calisma modlari

Ornek: Defrost/yag déniisii
modu

[8.7] Hakk1inda
[8.8] Baglant1i durumu

Sistemle ilgili striim bilgileri

Unite, oda termostati ve LAN
adaptdérinun baglanti durumuyla
ilgili bilgiler.

Ozel sistem bilesenlerinin
calisma saatleri

[8.9] Calisma saati

5.6 Alan i1sitma/sogutma kontrolu

5.6.1 Alan calistirmasi modunun ayarlanmasi

Alan calistirmasi modlari hakkinda
Uniteniz bir 1sitmali veya isitmali/sogutmali model olabilir:
« Uniteniz bir isitmali model ise bir alani isitabilir.

= Uniteniz bir 1sitmali/sogutmali model ise bir alani hem isitabilir
hem de sogutabilir. Sisteme hangi g¢alistirma modunu
kullanacagini girmeniz gerekir.

Sisteme hangi alan galistirmasi modunu kullanacagini girmek igin
sunlari yapabilirsiniz:

islem Konum

O anda hangi alan galistirmasi modunun
kullanildigini kontrol edin.

Girig sayfasi ekrani

Alan galistirmasi modunu kalici olarak Ana menu

ayarlayin.

Otomatik degisimi aylik programa goére
sinirlayin.

Alan caligstirmasi modunu ayarlamak igin

1 |[4.1]: Alan 1sitma/sogutma > Calistirma modu QO
6gdesine gidin
2 |Asagidaki segeneklerden birini segin: QRO

= Isitma: Yalnizca isitma modu
= Sogutma: Yalnizca sogutma modu

= Otomatik: Calistirma modu dis ortam sicakligina
gore 1sitma ile sogutma arasinda otomatik olarak
degisir. Calistirma modu programi'na [4.2]
gore aylik olarak kisitlanir.

Otomatik degisimi programa gore sinirlandirmak igin

Kosullar: Alan calistirmasi modunu Otomatik olarak ayarladiniz.

3 |Her ay icin bir secenek belirleyin: Oce- Q0
= Ters ¢evrilebilir: Sinirlanmamis
* Yalniz isitma: Sinirlanmis

= Yalniz sogutma: Sinirflanmis

4 |Degisiklikleri onaylayin. Q:-O

5.6.2 istenen oda sicakhgini degistirmek igin

Oda sicakhgi kontroll esnasinda, oda sicakligi ayar noktasi ekranini
istenen oda sicakligini okumak ve ayarlamak icin kullanabilirsiniz.

1 |[1]: 0da 6gesine gidin. QO
1
@Oda

2 |istenen oda sicakhigini ayarlayin. O---0l

Oda

a Mevcut oda sicakligi

b Istenen oda sicakligi

istenilen oda sicakligi degistirildikten sonra programlama agik
ise
= Programli islem olmadigi strece sicaklik ayni kalir.

= [stenilen oda sicakligi, programlanmis bir islem gerceklestiginde
programlanan degerine geri doner.

Programlamayi (gegici olarak) kapatarak programlanmis davranisi
onleyebilirsiniz.

Oda sicakligi programlamasini kapatmak igin

QO
QO

1 |[1.1]: Oda > Program 6gesine gidin.

2 |Hayir segimini yapin.

5.6.3 istenen ¢gikis suyu sicakhigini degistirmek
icin

BILGI
Cikis suyu, 1si yayicilarina gonderilen suyu ifade eder.
istenen c¢ikis suyu sicakhdi, 1si yayicinizin tipine goére
montérinuz tarafindan ayarlanir. Cikis suyu sicakligi
ayarlarini sadece sorun gikmasi durumunda ayarlayin.

Cikis suyu sicakligi ayar noktasi ekranini istenen ¢ikis suyu
sicakligini okumak ve ayarlamak igin kullanabilirsiniz.

1 |[4.2]: Alan 1sitma/sogutma > Calistirma modu QO
program1 6gesine gidin.
2 |Bir ay segin. {OR®)
ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E DAIKIN Kullanim kilavuzu
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1 |[2]: Ana bdlge veya [3]: Ilave bdlge 6gesine gidin.| (Qs--O

2

@Ana bolge

l]]]- llave blge

2 |istenen gikis suyu sicakhgini ayarlayin. O---01
ell b
2 |
— | +
350U _
Ana boélge
zla b
3
— |+

45cU

llave bélge

a Gergek cikis suyu sicakligi

b istenen ¢ikis suyu sicakligi

5.7 Kullanim sicak suyu kontrolu

5.71 Yeniden 1sitma modu

Yeniden isitma modunda, sicakhk belirli bir degerin altina
dustiginde DHW boyleri surekli olarak giris sayfasi ekraninda
gosterilen sicakhiga kadar isitir (6rnek: 50°C).

Tt
60°C -
50°C
40°C

15°C

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW boyleri sicaklidi
t Sire

BiLGI

BiLGI
DHW boyleri modu, yeniden isitma konumundaysa, blyuk
bir kapasite duslsli ve konfor sorunu riski ortaya cikar.
Sikca yeniden 1sitma modunda galistiriliyorsa, alan isitma/
sogutma islevi diizenli olarak kesilir.

BiLGI
Cok distuk veya hi¢c kullanim sicak suyu tiiketiminin
beklendigi durumlarda, Yalniz yeniden 1sitma modu,
beklenen kullanim sicak suyu sicakliklarindan soguk
olabilir. Bu gibi durumlarda, asagidaki modlardan birine
gegmeniz Onerilir:

= Yalniz program

= Programli + yeniden 1sitma

5.7.2 Programli mod

Programli modda, DHW boyleri bir programi takip ederek sicak su
Uretir. Alan 1sitma talebi dusukse, boylerin kullanim sicak suyu
Uretmesi icin en dodru zaman gece saatleridir.

Ornek:
Ted

B0°C g
50°C [N SRR
40°C il

15°C fmmmm

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW boyleri sicakhgi
t Sire
= Baslangigta, DHW boyleri sicakligi, DHW boylerine giren kullanim
sicak suyu sicakhgiyla aynidir (6rnek: 15°C).

= Saat 00:00'da DHW boyleri, suyun bir 6n ayar degerine
isitiimasini saglamak tzere programlanir (6rnek: Konfor = 60°C).

= Glndlz saatlerinde, sicak su tlketirsiniz ve bu nedenle
DHW boyleri sicakligi duser.

= Saat 14:00'da DHW boyleri, suyun bir 6n ayar degerine
isitiimasini saglamak Uzere programlanir (6rnek: Eko = 50°C).
Sicak su yine mevcuttur.

= Ogdleden sonra ve gece saatlerinde, tekrar sicak su tlketirsiniz ve
bu nedenle DHW boyleri sicaklidi tekrar diger.

= Ertesi glin saat 00:00'da dongu tekrarlanir.

5.7.3 Programli + yeniden i1sitma modu

Programli + yeniden isitma modunda, kullanim sicak suyu kontroll
programli moddakiyle aynidir. Ancak, kullanim sicak suyu boyleri
sicakhgr bir 6n ayar degerinin (=yeniden isitma boyler sicakligi —
histeresiz degeri; 6rnegin: 35°C) altina diserse, kullanim sicak
suyu boyleri suyu bu yeniden isitma ayar noktasi elde edilene kadar
isitir (6rnek: 45°C). Bu da surekli olarak minimum miktarda sicak
suyun hazir tutulmasini saglar.

Dahili buster isitici olmadiginda kullanim sicak suyu Ornek:
boyleri icin alan isitma kapasitesi yetersizligi riski:
Asagidaki menu segcildiginde kullanim sicak suyu sik
kullaniliyorsa, sik ve uzun alan isitma/sogutma kesintileri
meydana gelir:
Boyler > Isitma modu > Yalniz yeniden 1sitma.
Kullanim kilavuzu DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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Ly

60°C 1
50°C
45°C 1
35°CH

15°C it e

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00
T, Kullanim sicak suyu deposu sicakhgi

t Sire

5.7.4 DHW giiclii galisma modunun kullaniimasi
Giiclii galisma modu hakkinda

Gl¢ld ¢alisma modu, kullanim sicak suyunun yedek isitici veya
buster isiticiyla isitilmasini saglar. Bu modu, normalden daha fazla
sicak su kullanimi oldugu guinlerde kullanin.

Giiclii calismanin etkin olup olmadigini kontrol etmek igin

Giris sayfasi ekraninda CF goruntulenirse gicli galisma etkindir.

Gl¢lld calisma modu 6gesini asagidaki gibi etkinlestirin veya devre
disi birakin:

@40
@40

1 |[6.1]: Boyler > Gii¢lii ¢alisma modu 6gesine gidin

2 |Guglu galisma modunu Kapali veya A¢ik konuma
getirin.

Kullanim 6rnegi: Hemen daha fazla sicak suya ihtiyaciniz var
Asagidaki durumdasiniz:

= Kullanim sicak suyunuzun biylk bir kismini halihazirda
tiketmissiniz.

= Kullanim sicak suyu boylerinin suyu isitmasi igin bir sonraki
programli islemi bekleyecek durumda degilsiniz.

Ardindan gugli galismay etkinlestirebilirsiniz. Kullanim sicak suyu
boyleri, suyu Konfor sicakliina isitmaya baslar.

BILGI
Guglu galisma etkin konumdayken, alan isitma/sogutma ve
kapasite sikintisi ile baglantii  konfor sorunlari riski

yuksektir. Kullanim sicak suyu sik kullaniliyorsa, sik ve
uzun alan isitma/sogutma kesintileri meydana gelir.

5.8 Program ekrani: Ornek

Bu o6rnekte, ana bdlge icin 1sitma modunda oda sicakhgi
programinin nasil ayarlanacagi gosterilmektedir.

BILGI

Diger programlarin ayarlanmasi igin takip edilmesi gereken
prosedurler benzerdir.

Programi programlamak igin: genel bakig

Ornek: Asagidaki programi programlamak istiyorsunuz:

Kullanici tanimli 1
Pzt [ — — E]

Sl [ — — E]
Car [ — — i H]
Per [ — — i H]

Cum [ — — i H]
Cmt [m—_______ §]
Paz [m—_______ §]

Onkosul: Oda sicakligi programi sadece oda termostati etkinse
kullanilabilir. Cikis suyu sicaklidi kontrolu etkinse bunun yerine ana
bélge programini programlayabilirsiniz.

1 Programa gidin.

2 (opsiyonel) Tim haftanin programi ya da segilen gin
programinin igerigini temizleyin.

Pazartesi programini programlayin.
Programi haftanin diger giinlerine kopyalayin.

Cumartesi programini programlayin ve bunu Pazar gunlne
kopyalayin.

6 Programa bir ad verin.

Programa gitmek igin

1 |[1.1]: 0Oda > Program 6gesine gidin. QNN ®)
2 |Programlamayi Evet olarak ayarlayin. QO
3 |[1.2]): 0da > Isitma programi 6gesine gidin. QNN ®)

Hafta programinin igerigini temizlemek igin

1 |Gegcerli program adini segin. QO
Kullanici tanimh 1
Pzt [ —_ — ]
SI e — ]

Car o0
Per o1
Cum o1
Cmt o1
Paz o0

2 |Sil segimini yapin. Q-0
W si
AI Yeniden Adlandir
{nb Se¢

3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO

Giin programinin igerigini temizlemek igin

1 |Igerigini temizlemek istediginiz giinii segin. Ornegin, | QO
Cuma

Kullanici tanimli 1
Pzt [ ————— [
sl [ — — B
Car [ — — B
Per [ — — B
[T, B o ———— ]
Cmt e — ]
Paz e — ]

2 |Sil segimini yapin. QO
fw si
@ Diizenle
Kopyala
3 |Tamam 6gdesini segerek onaylayin. Q:-O
Pazartesi programini programlamak igin
1 |Pazartesi segimini yapin. QO

Kullanici tanimli 1
Pzt [ —
sl [ —
Gar o1
Per o1
Cum o1
Cmt o1
Paz [ —
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2 |Diizenle segimini yapin. QN ®) 4 |Yapistir segimini yapin. QO
fw si
w s @ piizenle
@ Diizenle Kopyala
Kopyala @ Yapigtir
3 |Sol kadranla bir giris segin ve girisi sag kadranla ©---O Sonug:
duzenleyin. Her giin igin en fazla 6 eylem Oee-@3
programlayabilirsiniz. Cubuk tizerinde, yiiksek pp i tammi 1
sicakligin rengi disuk sicakliktan daha koyu renkte sl E*:-:—jg
ar ]
olacaktir. ger [ ——
Cum e ——
Cmt e — ]
Dol:-?iélfpz‘ Paz O
6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C [ 5 |Haftanin tim diger gunleri igin bu eylemi tekrarlayin. —
17:30 21°C Kullanici tanimli 1
Pzt
Si | —— ]
. . . .. . . . Car | —— ]
Not: Bir eylemi temizlemek igin saati énceki eylemin Y e —
saati olarak ayarlayin. Cum D= =0
Cmt e — ]
4 |Degisiklikleri onaylayin. Q:z-O Paz  A————0
Sonug: Pazartesi igin program tanimlanmistir.
Sonraki programli eyleme kadar son eylemin degeri Cumartesi programini programlamak ve Pazar giiniine
gecerlidir. Bu 6rnekte, programladiginiz ilk giin kopyalamak igin
Pazartesidir. Bu sekilde, son programlanan eylem, - o
- . 1|C t . QO
gelecek Pazartesi ilk eyleme kadar gecerli olacaktir. umartesi secimini yapin
2 |Dlizenle segimini yapin. QO
Programi haftanin diger giinlerine kopyalayin 3 |Sol kadranla bir giris secin ve girisi sag kadranla ©:---0
1 |Pazartesi segimini yapin. @O diizenleyin. O--- 03
Kullanici tanimli 1
P; i s — i u] O —|0 Cmt
sl [ — 0 12 24
C: e —— . o,
Per e —— 8:00 21°C
Cum O 23:00 18°C
Cmt e — ] .
Paz OC——————n -7
2 |Kopyala segcimini yapin. Q-0 4 |Degisiklikleri onaylayin. Qse-O
5 |Cumartesi secimini yapin. Qz-O
6 |Kopyala secimini yapin. QO
g si 7 |Pazar segimini yapin. Q-0
Diizenle ..
Kopyala 8 |Yapistir segimini yapin. Q-0
Sonug:
Sonug: Kopyalanan giiniin yaninda, "C" harfi by lamiertamimi
gerntU|enir_ Sl | —— ]
Car | —— ]
3 |Sali segimini yapin. QO Per  OC—=—— w0
Cum [ — — B
oot KuDIIanlm tanimli 1 e g:‘; El:—]gc
Sl e — ]
Car O — ]
Per O — ] . . s
(o o —] Programi yeniden adlandirmak igin
Cmt e ——
P;nz s 1 |Gegerli program adini segin. Q-0
Kullanici tanimli 1
Pzt | —— ]
SI | —— ]
Car | —— ]
Per | —— ]
Cum [ — — B
Cmt [njm— N
Paz [nm— N
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2 |Yeniden Adlandir segimini yapin. QRO

W si
AI Yeniden Adlandir

{E Se¢

3 |(opsiyonel) Gegerli programin adini silmek igin «— O--- QL
goruntilenene kadar karakter listesinde gezinin,
ardindan 6nceki karakteri kaldirmak igin basin.
Program adinin her bir karakteri i¢cin bunu yenileyin.

4 |Gegerli programi adlandirmak icin karakter listesine | O--- @4,
g6z atin ve segilen karakteri onaylayin. Program adi
en fazla 15 karakter igerebilir.

5 |Yeni adi onaylayin. Qs-O

BILGI

Tum programlar yeniden adlandirilamaz.

5.9 Hava durumuna dayah egri

5.9.1 Hava durumuna dayali egri nedir?

Hava durumuna bagh ¢alistirma

istenen cikis suyu veya boyler sicakligl dis ortam sicakligiyla
otomatik olarak belirlenirse Unite "havaya goére" calisir. Bununla
birlikte binanin Kuzey duvarindaki sicaklik sensériine baglanir. Disg
ortam sicakhgi diser veya yukselirse tnite bunu hemen telafi eder.
Boylece Unite cikis suyu veya boylerin sicakhigini artirmak veya
azaltmak igin termostatin verdidi geri bildirimi beklemek zorunda
kalmaz. Daha hizl tepki verdiginden, tapa noktalarinda i¢ sicaklik ve
su sicakhiginin yuksek artigini veya duslsunu onler.

Avantaj
Hava durumuna bagl ¢alistirma enerji tiketimini disurar.
Hava durumuna dayali egri

Sicakliktaki farklari telafi edebilmek icin tnite hava durumuna dayali
egrisine dayanir. Bu egri boyler veya c¢ikis suyu sicakhgmin ne
kadarinin farkh dis ortam sicakliklarinda olmasi gerektigini belirler.
Egri egimi iklim ve binanin yaltimi gibi yerel kosullara
dayandigindan, egri montor veya kullanici tarafindan ayarlanabilir.

Hava durumuna dayal egri tiirleri

2 tur hava durumuna dayali egri vardir:
= 2 noktali egri

= Egim-ofset egrisi

Kisisel tercihinize bagli olarak ayarlama yapmak icin kullandiginiz
egri tird. Bkz. "5.9.4 Hava durumuna bagh egrileri kullanma" [» 18].

Kullanilabilirlik
Hava durumuna dayali egri sunlar icin kullanilabilir:
= Ana bdlge - Isitma
= Ana bdlge - Sogutma
= lave bélge - Isitma
= llave bélge - Sogutma
= Boyler (yalnizca montorlere sunulur)

BILGI

Hava durumuna bagli egriyi calistirmak icin ana bdlge,

ilave bolge veya boylerin ayar noktasini dogru yapilandirin.
Bkz. "5.9.4 Hava durumuna bagli egrileri kullanma" [» 18].

5.9.2 2 noktal egri

Su iki ayar noktasiyla hava durumuna baglh egriyi belirleyin:
= Ayar noktasi (X1, Y2)

= Ayar noktasi (X2, Y1)

Ornek
[E —|-a
Y2
Y1
X1 X2 &
Oge Aciklama
a Segcili hava durumuna baglh bélge:

. O Ana bolge veya ilave bdlge 1sitmasi
. 3’@: Ana bolge veya ilave bolge sogutmasi

L
. r Kullanim sicak suyu

X1, X2 |Dis ortam sicakligi érnekleri

Y1, Y2 |istenen boyler sicakligi veya gikis suyu sicakligi
ornekleri. Sembol su boélgeye ait 1s1 yayicisina uygundur:

. @: Alttan 1sitma sistemi
. E]: Fan coil cihazi
. [l]]-: Radyatoér

. |j: Kullanim sicak suyu boyleri

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

©O---0O Sicakliklari inceleyin.

O:--@ Sicakligi degistirin.

O--*Q.  |Bir sonraki sicakliga gegin.

Q:o-O Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.

5.9.3 Egim-ofset egrisi

Egim ve ofset
Hava durumuna dayal egriyi egimi ve ofseti ile tanimlayin:

= Farkli ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakhgini farkh sekilde
artirmak veya azaltmak icin egimi degistirin. Ornegin; cikis suyu
sicakhgr genel olarak sikintisizsa ancak disik ortam
sicakliklarinda fazla soguk kaliyorsa, egimi yikselterek ¢ikis suyu
sicakhiginin ortam sicakligi azaldikga daha fazla isitiimasini
saglayin.

= Farkli ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakligini esit seviyede
artirmak veya azaltmak igin egimi degistirin. Ornegin; ¢ikis suyu
sicakhigi farkli ortam sicakliklarinda her zaman bir miktar daha
soguk kaliyorsa, ofseti yukari dogru kaldirarak tim ortam
sicakliklarinda ¢ikis suyu sicakliginin esit dizeyde artiriimasini
saglayin.

Ornekler

Egim secildiginde hava durumuna dayali egri:
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Ofset segildiginde hava durumuna dayali egri:

X1 X2 O

Y4

—a ---b 1 e

X1 X2 O
Oge Aciklama
a Degisiklikler 6ncesinde WD egrisi.
b Degisiklikler sonrasinda WD egrisi (6rnek olarak):
= Egim degistirildiginde, X1'de vyeni tercih edilen
sicaklik, X2'de tercih edilen sicakliktan esit olmayan
dizeyde daha ylksektir.
= Ofset degistirildiginde, X1'de vyeni tercih edilen
sicaklik, X2'de tercih edilen sicaklikla esit dizeyde
daha yUksektir.
c Egim
d Ofset
Segcili hava durumuna bagh bélge:
. O Ana bolge veya ilave bolge I1sitmasi
. 3@: Ana bolge veya ilave bdlge sogutmasi
. rJ' Kullanim sicak suyu
X1, X2 |Dis ortam sicakligi 6rnekleri
Y1,Y2, |istenen boyler sicakhdi veya cikis suyu sicaklig
Y3, Y4 |6rnekleri. Sembol su bdlgeye ait 1si yayicisina uygundur:
. @: Alttan 1sitma sistemi
. E: Fan coil cihazi
. [[[f: Radyatoér
. lj: Kullanim sicak suyu boyleri
Bu ekranda miimkiin olan iglemler
©---0O Egimi ya da ofseti secin.
O---O Egimi/ofseti artirin veya azaltin.

O---Q@~  |Egim segildiginde: edimi ayarlayin ve ofsete gidin.

Ofset secildiginde: ofseti ayarlayin.

Ayar noktasi modunu belirlemek i¢gin

Hava durumuna bagl egriyi kullanmak igin dogru ayar noktasi modu
belirlemeniz gerekir:

Ayar noktasi moduna gidin ... | Ayar noktasi modunu suna

ayarlayin ...

Ana bolge — Isitma

[2.4] Ana bblge > Ayar HD 1sitma, sabit sogutma
noktasi modu VEYA Hava durumuna bagli

Ana bolge — Sogutma

[2.4] Ana bblge > Ayar Hava durumuna bagli
noktasi modu

ilave bolge — Isitma

[3.4] ilave bélge > Ayar HD 1sitma, sabit sogutma
noktasi modu VEYA Hava durumuna bagli

ilave bélge — Sogutma

[3.4] ilave bblge > Ayar Hava durumuna bagli
noktas1i modu

Boyler

modu

[5.B] Boyler > Ayar noktasi Kisitlama: Yalnizca montoérlere

sunulur.

Hava durumuna bagli

Hava durumuna bagh egrinin tiiriinii degistirmek igin

Tum bolgelerin (ana + ilave) ve boylerin turiinu degistirmek igin [2.E]
Ana bolge > WD egrisi tipi 6gesine gidin.

Hangi tiriin secildigi asagidaki sekilde de gorintilenebilir:

= [3.C]lilave bblge >WD egrisi tipi

= [6.E] Boyler > WD egrisi tipi

Kisitlama: Yalnizca montdrlere sunulur.

Hava durumuna bagh egriyi degistirmek igin

Bolge Su secimleri yapin ...

Ana bolge - Isitma [2.5] Ana bbdlge > Isitma HD

egrisi

Ana bolge — Sogutma [2.6] Ana bdlge > Sogutma HD

egrisi

ilave bolge — Isitma [3.5] Ilave bolge > Isitma HD

egrisi

ilave bdlge — Sogutma [3.6] ilave bolge > Sogutma

HD egrisi

Boyler

Kisitlama: Yalnizca montoérlere
sunulur.

[5.C] Boyler > HD egrisi

BiLGI

Maksimum ve minimum ayar noktalari

Egriyi, o bolge veya boyler igin ayarlanan maksimum ve
minimum ayar noktalarindan daha yilksek veya daha

dusuk sicakliklarla yapilandiramazsiniz. Maksimum veya
minimum ayar noktalarina ulasildiginda egri duzlesir.

Hava durumuna bagh egrinin ince ayarini yapmak igin: egim-
ofset egrisi

Asagidaki tabloda bir bdlge veya boylerin hava durumuna bagli
egrisinin ince ayarinin nasil yapildigi agiklanmaktadir:

Qzo-O Degisiklikleri onaylayin ve alt menlye donun. Séyle hissediyorsunuz ... Egim ve ofsetle ince
. o ayar yapin:
5.9.4 Hava durumuna bagh egrileri kullanma Normal dig ortam | Soguk dig ortam Egim Ofset
Hava durumuna bagli egrileri asagidaki gibi yapilandirin: sicakliklarinda ... | sicakliklarinda ...
TAMAM Soguk 1 —
TAMAM Sicak l —
Kullanim kilavuzu DAIKIN ETVH/X12S18+23E + ETBH/X12E
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6 Enerji tasarrufu igin ipuglari

Soyle hissediyorsunuz ... Egim ve ofsetle ince
ayar yapin:
Normal dis ortam | Soguk dig ortam Egim Ofset
sicakliklarinda ... | sicakliklarinda ...
Soguk TAMAM ! 1
Soguk Soguk — 1
Soguk Sicak l 1
Sicak TAMAM 1 l
Sicak Soguk 1 l
Sicak Sicak — l

Hava durumuna bagl egrinin ince ayarini yapmak igin: 2 noktali
egri

Asagidaki tabloda bir bdlge veya boylerin hava durumuna bagli
egrisinin ince ayarinin nasil yapildigi aciklanmaktadir:

Soyle hissediyorsunuz ... Ayar noktalariyla ince
ayar yapin:
Normal dig ortam | Soguk dis ortam | Y2@ | Y1® | X1@® | X2@
sicakliklarinda ... | sicakliklarinda ...
TAMAM Soguk T — i —
TAMAM Sicak l — l —
Soguk TAMAM — 1 — 1
Soguk Sogduk T 1 1 1
Soguk Sicak l 1 l 1
Sicak TAMAM — ! — l
Sicak Soguk T ! i l
Sicak Sicak l ! 1 l
@ Bkz. "5.9.2 2 noktali egri" p17].
6 Eneriji tasarrufu igin ipuclari

Oda sicakhgyla ilgili ipuglar

« istenilen oda sicakliginin KESINLIKLE ¢ok yiiksek (isitma
modunda) veya ¢ok disik (sogutma modunda) olmadigindan ve
DAIMA gergek ihtiyaglariniza uygun oldugundan emin olun.
Tasarruf edilen her bir Santigrat derece, Isitma/sogutma
maliyetlerinden %6 oraninda tasarruf saglar.

= Alan sitmasini  hizlandirmak igin istenen oda sicakhigini
YUKSELTMEYIN/DUSURMEYIN. Bu durumda alan daha hizli
ISINMAYACAKTIR/SOGUMAYACAKTIR.

= Sistem planiniz yavas isi yayicilari (6rnegin: alttan 1sitma sistemi)
iceriyorsa, istenen oda sicakhginda ylksek degisikliklerden
kacinin ve oda sicakhginin ¢ok fazla dismesine/yikselmesine
iZIN VERMEYIN. Odanin tekrar isitiimasi/sogutulmasi daha fazla
zaman ve enerji anlamina gelir.

= Normal alan isitma veya sogutma ihtiyaglariniz igin bir haftalik
program kullanin. Gerekirse, programdan kolayca sapabilirsiniz:

= Kisa sureler icin: Programli oda sicakhgini sonraki programli
eyleme kadar devre disi birakabilirsiniz. Ornek: Bir parti
verecekseniz veya birkag saatligine evden ¢ikacaksaniz.

= Daha uzun sireler igin: Tatil modunu kullanabilirsiniz.
DHW boyleri sicakhgiyla ilgili ipuglar

= Normal kullanim sicak suyu ihtiyaglariniz igin bir haftalik program
kullanin (YALNIZCA programli modda).

= Alan isitma talebi diistik oldugundan, geceleri DHW boylerini bir
On ayar degerine 1sitmak Uzere programlayin (Konfor = yiksek
DHW boyleri sicaklidi).

= DHW boylerinin gece 1sitimasi yeteri GELMIYORSA
DHW boylerini ayrica gundiz bir 6n ayar degerine (Eko = diisuk
DHW boyleri sicakligi) kadar 1sitmak tzere programlayin.

= Istenen DHW boyleri sicakliginin gok yilksek OLMADIGINDAN
emin olun. Ornek: Montajdan sonra, DHW boyleri sicakhgini her
gln 1°C dusurin ve yeterli sicak suyun Uretilip Uretilmedigini
kontrol edin.

= Kullanim sicak suyu pompasini YALNIZCA gunun aninda sicak su
ihtiyaci duyulan saatlerinde ACIK konuma gelecek sekilde
programlayin. Ornek: Sabah ve aksam.

7 Bakim ve servis

Uriinin émrii 10 yildir.

Tum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parga malzemelerinin
temin edilecegi yerlere iligkin glincel iletisim bilgileri internet
sitemizde yer almaktadir.

Tum vyetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlik tarafindan
olusturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadir.

71 Genel bakis: Bakim ve servis

Yillik bakimlar mutlaka montér tarafindan gergeklestiriimelidir.

iletisim/yardim  masasi  numarasini  kullanici  arayliziinde
bulabilirsiniz.
| 1[[8.3]:Bilgi > satic1 bilgileri dgesine gidin. | (@O |

Son kullanici olarak mutlaka:
= Unite etrafindaki alani temiz tutun.

= Kullanici arayuzind yumusak nemli bir bezle silerek temiz
tutmalisiniz. KESINLIKLE deterjan kullanmamalisiniz.

= Su basincinin 1 bar degerinin Uzerinde olup olmadidini dizenli
olarak kontrol edin.

Sogutucu

Bu (iriin florlu sera gazlari igerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32

Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675

iigili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kagaklarinin
kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin montajcinizla temas
kurun.

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki sogutucu akiskan hafif dizeyde
yanicidir.

UYARI

= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
agabilir.

= Tum alevli isitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A UYARI

= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

« Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme iglemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.
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8 Sorun giderme

@ DIKKAT

Florlu sera gazlan hakkindaki gegerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

Daha fazla bilgi igcin montajcinizla temas kurun.

8 Sorun giderme

iletisim

Asagida listelenen belirtilerle karsilastiginizda, sorunu kendi
basiniza ¢6zmeyi deneyebilirsiniz. Diger sorunlar igin, montorinize

danisin. iletisim/yardim masasi numarasini kullanici arayiiziinde
bulabilirsiniz.

| 1[[8.3]:Bilgi > satic1 bilgileri dgesine gidin. | (@O |

8.1 Ariza durumunda yardim metnini
goruntilemek igin

Ariza durumunda, ©6nem derecesine bagh olarak giris sayfasi
ekraninda asagidakiler gorinur:

. Q: Hata
. &: Ariza

Asagidaki gibi arizanin kisa veya uzun bir agiklamasini alabilirsiniz:

1 |Sol kadrana bastirarak ana menuyu agin ve Ariza QO
O6gesine gidin.

Sonug: Ekranda hata ve hata kodunun kisa bir
aciklamasi goruntilenir.

2 |Hata ekraninda ? 6gesine basin. ?

Sonug: Ekranda hatanin uzun bir agiklamasi
gOruntulenir.

8.2 Ariza ge¢gmisini kontrol etmek igin

Kosullar: Kullanici izin duzeyi gelismis son kullanici olarak
ayarlanir.

| 1[[8.2]:Bilgi > Araza gecmisi 6gesine gidin. | 10 |

En son ariza listesini gorirsinuz.

8.3 Belirti: Oturma odanizin gok soguk
(sicak) oldugunu hissediyorsunuz

Olasi nedeni Diizeltici 6nlem

istenen oda sicakhgini yiikseltin
(duistirin). Bkz. "5.6.2 Istenen
oda sicakligini degistirmek

icin" > 13].

Sorun surekli tekrarlaniyorsa, su
islemlerden birini deneyin:

istenen oda sicakligi ok
disUktir (ylksektir).

= Oda sicakhgr 6n ayar degerini
yukseltin  (dusirin). Kullanici
basvuru kilavuzuna bakin.

= Oda sicakhgi  programini
ayarlayin. Bkz. "5.8 Program
ekrani: Ornek" [» 15].

Olasi nedeni Diizeltici 6nlem

istenen cikis suyu sicakhgini isi
yayicinizin tipine gore arttirin.
Bkz. "5.6.3 Istenen cikis suyu
sicakhgini degistirmek igin" [» 13].

istenen oda sicakligina
ulagilamiyordur.

Hava durumuna bagh egri dogru |Hava durumuna bagli egriyi
sekilde ayarlanmamis. ayarlayin. Bkz. "5.9 Hava
durumuna dayal egri" [» 17].

8.4 Belirti: Musluktan su ¢ok soguk
akiyor

Olasi nedeni Duizeltici 6nlem

Beklenmedik derece yliksek Kullanim sicak suyuna hemen
tiketim nedeniyle kullanim sicak |ihtiyaciniz varsa DHW boyleri
suyunuz bitmigtir. Glicli ¢alisma modu modunu
etkinlestirin. Ancak, bu islem
ekstra eneriji tiketir. Bkz.
"5.7.4 DHW glglu gahsma
modunun kullaniimasi™ [» 15].

istenen kullanim sicak
suyu boyleri sicakhgi gok
dasuktar.

Sorunlar sirekli tekrarlaniyorsa,
su islemlerden birini deneyin:

= Kullanim sicak suyu boyleri

sicakligi  6n ayar degerini
yukseltin.  Kullanici  basvuru
kilavuzuna bakin.

= Kullanim sicak suyu boyleri
sicakhgr programini ayarlayin.
Ornek: ilave olarak giindiiz
saatlerinde  kullanim  sicak
suyu boylerini bir 6n ayar
degerine (Eko ayar noktasi
= dusuk boyler sicakhgr) kadar
isitmak Uzere programlayin.
Bkz. "5.8 Program ekrani:

Ornek" > 15].

8.5 Belirti: Isi pompasi arizasi

Isi pompasi galistirlamadiginda, yedek isitici ve/veya destek isitici
bir acil durum isiticisi olarak kullanilabilir. Daha sonra, 1s1 yukinu
otomatik olarak ya da manuel etkilesim ile devralir.

= Acil durum O&gesi Otomatik olarak ayarlandiginda ve isi
pompasi arizasi olustugunda:

= ETVH/X igin: Yedek isitici otomatik olarak kullanim sicak suyu
Uretimini ve alan i1sitmay Ustlenir.

= ETBH/X igin: Yedek 1sitici otomatik olarak isitma yikuinu
devralir ve istege bagli boylerdeki destek isitici kullanim sicak
suyu Uretimi devralir.

* Acil durum, Maniiel olarak ayarlandidinda ve bir isi pompasi
arizas! olustugunda, kullanim sicak suyunun isitilmasi ve alan
isitmasi durdurulur.

Kullanici arayilizi aracihgiyla manuel olarak dizeltiimesi igin
Ariza ana meni ekranina gidin ve yedek isiticinin ve/veya destek
isiticinin 1s1 yukini devralmasinin  mumkin olup olmadigini
kontrol edin.

Kullanim kilavuzu
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9 Bertaraf

= Alternatif olarak Acil durum su sekilde ayarlandiginda:

= otomatik SH azaltilmis/DHW ag¢ik: alan isitma azaltilir
ancak kullanim sicak suyu hala kullanilabilir.

= otomatik SH azaltilmis/DHW kapali: alan isitma azaltilir
ve kullanim sicak suyu hala KULLANILAMAZ.

= otomatik SH normal/DHW kapalzi: alan isitma normal sekilde
calisir ancak kullanim sicak suyu KULLANILAMAZ.

Benzer sekilde, Maniiel modda oldugu gibi, kullanicinin Ariza
ana mend ekranindan ilgili islevi etkinlestirmesi halinde, Unite
yedek isitici ve/veya destek isitici ile tim yuku alabilir.

Isi pompasi arizalandiginda kullanici araytiziinde Q veya &
gorintilenir.

Diizeltici 6nlem

Bkz. "8.1 Ariza durumunda
yardim metnini gortnttulemek
icin" [» 20].

Olasi nedeni

Isi pompasi hasar gérmustir.

BILGI
Yedek isitici ve buster isitici 1sitma yukinu karsilamaya
basladiginda, elektrik tiketimi oldukga yikselecektir.

8.6 Belirti: Devreye alindiktan sonra
sistemden sirilti sesi gelmeye
basladi

9 Bertaraf

Olasi nedeni Diizeltici 6nlem

Sistemde hava vardir. Sistemdeki havay! tahliye edin.®

Montor tarafindan
gerceklestirilecek:

Yanlhs hidrolik denge.

1 Akisin vyayicilar arasinda
dogru dagitiimasini
saglamak icin hidrolik
dengeleme yapin.

2 Hidrolik dengeleme vyeterli
degilse, pompa sinirlama
ayarlarini  (uygulanabilirse
[9-0D] ve [9-0E]) degistirin.

Muhtelif arizalar. Kullanici araytiziiniin ana

ekraninda Q veya & o6gesinin
gOruntulenip géruntilenmedigini
kontrol edin. Ariza hakkinda
daha fazla bilgi i¢in, bkz.

"8.1 Ariza durumunda yardim

metnini goruntilemek igin" [» 20].

@ Havanin, Unitenin hava tahliye isleviyle (montor tarafindan
gergeklestirilir) tahliye edilmesini 6neririz. Havayi 1si
dagiticilardan ya da kolektdrlerden tahliye ederseniz
asagidakilere dikkat edin:

A UYARI

Isi dagiticilardan veya kolektorlerden hava tahliyesi.
Havay! 1s1 dagiticilardan veya kolektorlerden tahliye

etmeden once kullanici araylzinin ana ekraninda Q

veya & ogesinin goruntilenip gorintulenmedigini kontrol
edin.

= Goruntilenmiyorsa, derhal hava tahliyesi gerceklestirin.

= Goruntileniyorsa, hava tahliyesi gergeklestirmek
istediginiz odanin yeterli sekilde havalandirildigindan
emin olun. Nedeni: Su devresinde sogutucu akiskan
kacagr olabileceginden, 1sI dagiticilardan veya
kolektorlerden hava tahliyesi gerceklestireceginiz
odada da sogutucu akiskan kagag olabilir.

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

10  Sozluk

DHW = Kullanim sicak suyu
Herhangi tipte bir binada konut ihtiyaci icin kullanilan sicak
su.

LWT = Cikis suyu sicakligi
Unitenin su gikisindaki su sicakligi.

1 Montor ayarlari: Montor
tarafindan doldurulacak
tablolar

11.1  Yapilandirma sihirbazi

Ayar ‘ Doldurulacak alan

Sistem

ic lnite tipi (salt okunur)

Yedek 1sitici tipi[9.3.1]
(salt okunur)

Kullanim sicak suyu[9.2.1]
Acil durum [9.5]
Alan sayisi [4.4]

Glikol Dolu sistem (genel
bakis ayari [E-0D])

Buster 1sitici kapasitesi
[9.4.1] (uygulanabilirse)

Yedek 1sitici
Gerilim[9.3.2]
Yapilandirma [9.3.3]
Kapasite adimi 1[9.3.4]

Ek kapasite adimi 2[9.3.5]
(uygulanabilirse)

Ana bolge

Yayic1i tipi[2.7]
Kontrol [2.9]
Ayar noktasi modu [2.4]

Program [2.1]
WD egrisi tipi [2.E]
ilave bélge (yalnizca [4.4]=1 ise, Gift bolge)

Yayic1i tipi [3.7]
Kontrol (salt okunur) [3.9]
Ayar noktasi modu [3.4]

Program [3.1]

WD egrisi tipi [3.C] (salt
okunur)

Boyler (uygulanabilirse)
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11 Montor ayarlari: Montor tarafindan doldurulacak tablolar

Ayar Doldurulacak alan

Isitma modu [5.6]

Konfor ayar noktasi [5.2]

Eko ayar noktasi [5.3]

Yeniden 1sitma ayar
noktasi [5.4]

Ayar noktasi modu [5.B]

WD egrisi tipi [5.E] (salt
okunur)

11.2  Ayarlar menusu

Ayar ‘ Doldurulacak alan

Ana bdlge

‘Dls termostat tird [2.A] ‘

ilave bélge (uygulanabilirse)

‘Dls termostat tird [3.A] ‘

Bilgi

|satic1 bilgileri [8.3] |
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