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4 Cahstirma

2 digmesine basin.

Cikis suyu sicakhigi (ana + ilave) kontroliinii AGIK veya KAPALI
konuma getirmek igin

1 Su ana sayfalardan birine gidin:

= Ana ¢ikis suyu sicakligi ana sayfasi (LWT ana)
= llave cikis suyu sicakligi ana sayfasi (LWT ilave)

2 digmesine basin.

Kullanim sicak suyu kontroliinii ACIK veya KAPALI konuma
getirmek igin

1 DHW boyleri sicakligi ana sayfasina gidin (Boyler).

2 digmesine basin.

4.4 Alan 1sitma/sogutma kontroli

441 Alan 1sitma/sogutma kontrolii hakkinda

Alan 1sitma/sogutma kontroli tipik olarak su asamalardan meydana
gelir:

1 Alan galistirmasi modunun ayarlanmasi

2 Sicakhgin kontrol edilmesi

4.4.2 Alan ¢alistirmasi modunun ayarlanmasi

Alan galigtirmasi modlari hakkinda

Isi pompasi modelinize bagh olarak, sisteme hangi alan ¢alistirmasi
modunu kullanacagini girmeniz gerekir: 1sitma veya sogutma.

Bir... modeli Durum...
IS1 pompasi monte

edilmisse

Isitma/sogutma Sistem bir alani i1sitabilir ve sogutabilir.
Sisteme hangi alan ¢alistirmasi modunu

kullanacagini girmeniz gerekir.

Yalnizca 1sitma Sistem bir alani isitabilir, ancak
SOGUTAMAZ. Sisteme hangi alan

calistirmasi modunu kullanacagini

girmeniz GEREKMEZ.

Sisteme hangi alan calistirmasi modunu kullanacagini girmek igin,
su adimlan takip edin:

islem Konum

0O anda hangi alan calistirmasi modunun
kullanildiginin kontrol edilmesi.

Ana sayfalar:
= Oda sicakhgi

= Cikis suyu sicakhgi
(ana + ilave)

Alan calistirmasi modunu ayarlayin. Meni yapisi

Otomatik gecgisin miimkin oldugu

durumlarin sinirlandiriimasi.

Bir isitma/sogutma i1s1 pompasi1 modelinin monte edilip

edilmedigini kontrol etmek igin
1 Menl yapisina gitmek Uzere ~ digmesine basin.

2 [4] Calistirma modu listesinin mevcut olup olmadigini kontrol
edin. Mevcutsa, bir 1sitma/sogutma i1si pompasi modeli monte
edilmigtir.

0O anda hangi alan galistirmasi modunun kullanildigini kontrol
etmek igin

1 $u ana sayfalardan birine gidin:

= Oda sicakhgr ana sayfasi (Oda)
= Ana ¢ikis suyu sicakligi ana sayfasi (LWT ana)
= llave cikis suyu sicakligi ana sayfasi (LWT ilave)

2 Durum simgesini kontrol edin:

Ekranda sunu Durum...
goriiyorsaniz...
i8: Calistirma modu = isitma.

Unite, alani ISITMAZ. Ancak,
DHW boyleri isitilabilir.

Calistirma modu = i1sitma.

Unite ilgili alani isitiyordur.

9 Calistirma modu = sogutma.

Unite, alani SOGUTMAZ. Ancak,
DHW boyleri isitilabilir.

@ Calistirma modu = sogutma.

Unite ilgili alani sogutuyordur.

Alan calistirmasi modunu ayarlamak igin
1 Su secimi yapin; [4]: > Calistirma modu.

2 Asagidaki segeneklerden birini segin ve  diigmesine basin:

Su secimi Alan galigtirmasi modu...
yaparsaniz...
Isitma Her zaman i1sitma modunda kalr.
Sogutma Her zaman sogutma modunda kalr.
Otomatik Yazilim tarafindan dis ortam

sicakligina (ve ayrica montor
ayarlarina bagli olarak i¢ ortam
sicakligina) gore ve aylik kisitlamalar
dikkate alinarak otomatik olarak
degistirilir.

Not: Otomatik gegis yalnizca belirli
kosullarda mimkunduir.

Otomatik gecisli calistirma modunu sinirlandirmak igin

On sart: zin kullanici  olarak

degistirmigsinizdir.

dizeyini  Gelismis  son

On sart: Alan galisma modu, otomatik konuma getirilmistir.

1 Su secimi yapin; [7.5]: > Kullanici ayarlari > Izin verilen

g¢alisma modu.
Bir ay segin ve  digmesine basin.

3 Yalniz 1sitma, Yalniz sogutma veya Isitma/Sogutma segimini
yapin ve digmesine basin.

Tipik otomatik gecis sinirlamalari

Zamani Kisitlama

Soguk mevsimde. Yalniz 1sitma

Ornek: Ekim, Kasim, Aralik, Ocak, Subat
ve Mart.

Sicak mevsimde.

Yalniz sogutma

Ornek: Haziran, Temmuz ve Agustos.

Gegis mevsiminde. Isitma/Sogutma

Ornek: Nisan, Mayis ve Eyliil.

4.4.3 Sicakligin kontrol edilmesi

Sicakhgin kontrol edilmesi hakkinda

Sistem planina ve montdr konfiglirasyonuna bagli olarak, farkh bir
sicaklik kontrolu kullanabilirsiniz:

= Cikis suyu sicakhgina (baglantili veya baglantii OLMAYAN) oda
termostati kontrolu

= Cikis suyu sicakhigr kontrolu

= Harici oda termostati kontroll

Kullanici bagvuru kilavuzu
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4 Cahstirma

Hangi sicaklik kontroliini kullandiginizi kontrol etmek igin
(yontem 1)

Montor tarafindan doldurulan montdr ayarlari tablosunu kontrol edin.

Hangi sicaklik kontroliinii kullandiginizi kontrol etmek igin
(yontem 2)

2 kullanici araylziine sahipseniz, asagida aciklanan proseduri ig
Unitedeki kullanici araylzinden gergeklestirin.

On sart: Izin kullanici  olarak

degistirmissinizdir.

dizeyini  Gelismis  son

1 Ana sayfalar arasinda gegis yapmak igin digmesine birkag
defa basin ve ilave c¢ikis suyu sicakligi ana sayfasinin (LWT
ilave) mevcut olup olmadigini kontrol edin:

Oda termostati kontrolii

Oda termostati kontroll ile sunlari kontrol edebilirsiniz:
= Ana bdlgenin oda sicakligi

= Ana bdlgenin ¢ikis suyu sicakligi

Ana boélgenin oda sicakhgi

Ana bdlgenin oda sicakhgini kontrol etmek icin, su islemleri
gergeklestirebilirsiniz:

islem Konum

Gercek ve istenen oda sicakliginin
goriintiilenmesi.

Oda sicakligi ana
sayfasi

Oda sicakligi programinin gegici olarak

Mevcut DEGILSE Yalnizca bir ana bélge

iceriyordur

Tipik ilave cikis suyu sicakligi ana sayfasi:

Kullanici profili = Temel Kullanici profili = Ayrintih

) o1
23($ 4
# 11
2 Sunlari kontrol edin:
Eger... Sicaklik kontrolii...
Ana bolge ilave bolge
(varsa)
Oda sicakligi su Oda termostati Harici oda
dizinde listelenir: kontrol. termostati
[6.1]: > Bilgi > kontrol(.
Sensor bilgisi Cikis suyu
ayar noktasi ve
oda sicakligi

ayar noktasinin
baglantili olup
olmadigini kontrol
etmek igin bir
sonraki adima
gidin.

Termostat ana A su Harici oda termostati kontrolU.

dizinde gorintilenir:
[6.5]: > Bilgi>
Aktlatorler

Veya Cikis suyu sicakhgi kontrolu.

3 Yalnizca oda termostati kontroll icin: Ana cikis suyu sicakligi
ana sayfasina gidin (LWT ana) ve sunlari kontrol edin:

Ayar noktasinin | Cikis suyu ayar noktasi ve oda sicakhigi
yaninda ayar noktasi...
simgesi
gorintiileniyor
mu?
Evet Baglantili DEGILDIR.
Cikis suyu ayar noktasini ana sayfadan
ayarlayabilirsiniz.
Hayir On ayar degerleriyle baglantilidir. On ayar
degerlerini menul yapisindan
ayarlayabilirsiniz.

Eger ... Sisteminiz... devre digi birakilmasi.
Kullanilabilir Bir ana bdlge ve bir ilave bolge Programli modundan 6n ayar degeri moduna|Oda sicakhgi ana
iceriyordur gecis yapilmasi. sayfasi; kullanici

Bu islemi gerceklestirirseniz, (menu profili = Ayrintil

yapisindan) su tanimlari yapmaniz gerekir:
= On ayar degerleri

= Programin devre disi birakilacag: sure
(Sicaklik kilidi)

Kullanmak istediginiz oda sicakhgi
programinin segilmesi.

Mend yapisi

Programlarin programlanmasi.

Oda sicakligi programi tarafindan kullanilan
veya programli modundan 6n ayar degeri
moduna gegis yaptiginizda kullanilacak 6n
ayar degerlerinin tanimlanmasi.

Ayrica bkz.:

= "Oda sicakhgi ana sayfasinin kullanimi" sayfa 8

= "Programin devre disi birakildigi siireyi ayarlamak igin" sayfa 9
= "4.7 On ayar degerleri ve programlari" sayfa 16

Ana bolgenin gikis suyu sicakligi

Ana bdlgenin ¢ikis suyu sicakligini kontrol etmek igin, su islemleri
gerceklestirebilirsiniz:

islem Konum

istenen gikis suyu sicakh@inin okunmasi. |Cikis suyu sicaklig

ana sayfasi (ana)

Cikis suyu sicakliginin ayarlanmasi.

Kosul: Cikis suyu ayar noktasl, oda sicakligi
ayar noktasi ile baglanti DEGILDIR.

Bu degisikligi yalnizca istenen oda
sicakhgina ulagilamiyorsa gergeklestirin.

On ayar degerlerinin tanimlanmasi. Menu yapisi

Kosul: Cikis suyu ayar noktasli, oda sicakligi
ayar noktasi ile baglantihdir.

Bu degisikligi yalnizca istenen oda
sicakhgina ulagilamiyorsa gergeklestirin.

Ayrica bkz.:

= "Cikis suyu sicakhgr ana sayfalarinin
kullanimi" sayfa 9

(ana + ilave)

= "4.7 On ayar degerleri ve programlari" sayfa 16

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16S18+26CB
Daikin Altherma — Dustik sicaklikli split
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4 Cahstirma

Cikis suyu sicakhgi kontrolii

Cikis suyu sicakligi kontroli ile yalnizca ¢ikis suyu sicakligini kontrol
edebilirsiniz. Cikis suyu sicakhigini kontrol etmek igin, su islemleri
gerceklestirebilirsiniz:

islem Konum

istenen cikis suyu sicakh@inin (ana + ilave) |Cikis suyu sicakhg

okunmasi. ana sayfalari (ana +
= Cikis suyu sicakhginin (ana) ilave)
ayarlanmasi.
= Cikis suyu sicakhginin (ilave)
ayarlanmasi.
Kullanmak istediginiz ¢ikis suyu sicakhgi Menu yapisi

programinin (ana + ilave) segilmesi.

Cikis suyu sicakligi programinin (ana +
ilave) programlanmasi.

Cikis suyu sicakligi programi (ana)
tarafindan kullanilan 6n ayar degerlerinin
tanimlanmasi.

Ayrica bkz.:

= "Cikis suyu sicakhgr ana sayfalarinin (ana + ilave)
kullanimi" sayfa 9

= "4.7 On ayar degerleri ve programlari" sayfa 16

Harici oda termostati kontrolii
Harici oda termostati kontroll ile sunlari kontrol edebilirsiniz:
= Harici termostat kontroliinden oda sicakhgi

= Kullanici arayiiziinden gikis suyu sicakhgi (Daikin)

Cikis  suyu sicakligini  kontrol etmek igin, su islemleri
gerceklestirebilirsiniz:
islem Konum

istenen cikis suyu sicakhginin okunmasi. |Cikis suyu sicakhg
ana sayfalari (ana +

ilave)

istenilen ¢ikis suyu sicakhgimi ayarlayin.

Bu degisikligi yalnizca istenen oda

sicakligina ulagilamiyorsa gerceklestirin.

Ayrica bkz.: "Cikis suyu sicakligi ana sayfalarinin (ana + ilave)
kullanimi" sayfa 9.

Oda sicakhigi ana sayfasinin kullanimi

Tipik oda sicakhgi ana sayfalari

Kullanici profiline bagli olarak, kullanici arayiizi temel veya ayrintili
bir ana sayfa dUretebilir. Kullanici profilini ayarlamak icin bkz.
"4.6.6 Kullanici profilinin ve ana sayfalarin
yapilandiriimasi" sayfa 15.

Kullanici profili = Temel Kullanici profili = Ayrintil
,) 01 ,) 01
614
<@y
614 ' 15 f

Gergek ve istenen oda sicakhgini goriintiilemek igin
1 Oda sicakligi ana sayfasina gidin (Oda).

Sonug: Mevcut sicakligi gorebilirsiniz. (814

2 digmesine basin.

Sonug: istenen sicakligi gorebilirsiniz. # !

Oda sicakligi programini gegici olarak devre disi birakmak igin

1 Oda sicakligi ana sayfasina gidin (Oda).

2 ve  dugmelerini kullanarak sicakligi ayarlayin.
Programli modundan 6n ayar degeri moduna gecmek igin
On sart: Kullanici profili = Ayrintili.

1 Oda sicakhgi ana sayfasina gidin (Oda).

2 ve
segin.

digmelerini kullanarak bir 6n ayar degeri (5 veya ()

Sonug: Atlatma siresine bagll olarak mod Programli konumuna
doner.

Ornek: Programh modunun gegici olarak devre digi birakilmasi
VE 6n ayar degeri moduna gegis yapilmasi

Su ayarlar yapilandirmaniz gerekir:

Ayarlar Aciklama

On ayar Konfor (1sitma) =
degerleri 20°C

Eko (1sitma) = 18°C

Evdeyken istediginiz
sicaklik.

istenen sicaklik:
= Evde yokken

= Geceleri

Program 07:00 Konfor Evdesiniz.

istenen sicaklik = 6n ayar
degeri (Konfor (1sitma)).

09:00 Eko Evde degilsiniz.

istenen sicaklik = 6n ayar
degeri (Eko (1sitma)).

17:00 Konfor Evdesiniz.

istenen sicaklik = én ayar
degeri (Konfor (1sitma)).

19:00 21°C Evdesiniz ve biraz daha

sicak olmasini istiyorsunuz.

istenen sicaklik = 6zel
sicaklik.

23:00 Eko istenen sicaklik = én ayar

degeri (Eko (1sitma)).

Programin 2 saat
devre disi

Programi bir 6n ayar
degeriyle gegici olarak
birakilacagi devre disi birakirsaniz,
sure (Sicaklik 2 saat sonra program tekrar
kilidi) kullaniimaya baslanacaktir.

Kullanici profili = Temel ise, ve digmelerini kullanarak oda
sicakligl programini gegici olarak devre disi birakabilirsiniz.

Durum Aciklama
O 15:20 => Programli sicaklik = 6n
: ayar degeri (Eko (1sitma)) =
gi 18°C.
7 Programi gegici olarak devre

disi birakiyorsunuz.
istenen sicaklik = 6zel sicaklik =
19°C.

Bir sonraki programli islemde
(17:00), program tekrar
kullaniimaya baslanacaktir.

Kullanici bagvuru kilavuzu
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4 Cahstirma

Kullanici profili = Ayrintili ise:

. ve digmelerini kullanarak oda sicakligi programini gegici
olarak devre digi birakabilirsiniz (kullanici profili = Temel ile
aynidir)

* Modu programli konumdan bir 6n ayar degerine degistirmek icin
su diigmeye basin: veya

Durum Aciklama
01: Oda sicakligi programi kullanilir.
: 15:20 => Istenen sicaklik = 6n
c@c ayar degeri (Eko (1sitma)) =
) : 1 18°C.

Bir sonraki programli igslem saat
17:00'dadir ve istenen sicaklik o
zaman arttirihr.

Programi gegici olarak devre
disi birakiyorsunuz.

istenen sicaklik = 6zel sicaklik =
19°C.

Bir sonraki programli igslemde
(17:00), program tekrar
kullaniimaya baslanacaktir.

Programli modundan 6n ayar
degeri moduna (Konfor (isitma))
gecis yapiyorsunuz.

istenen sicaklik = 6n ayar degeri
(Konfor (1sitma)) = 20°C.

2 saat sonra program tekrar
kullaniimaya baslanacaktir
(17:20 => 20°C).

Programli modundan 6n ayar
degeri moduna gegis yapmadan
once ve simdi 6n ayar degeri
modunu gegici olarak devre
disi biraktiginizda.

istenen sicaklik = 6zel sicaklik =
21°C.

2 saat sonra program tekrar
kullanilmaya baslanacaktir

(17:20 => 20°C).

Programin devre digi birakildigi siireyi ayarlamak igin

On sart: izin kullanici  olarak

degistirmissinizdir.

dizeyini  Gelismis  son

1  Su segimiyapin [7.2]: > Kullanici ayarlari > Sicaklik kilidi.

2 Birdegersecinve  digmesine basin:
= Kalici
= saat (2, 4,6,8)
Kullanim 6rnegi: Evinizde bir parti veriyorsunuz
Su durumdaysaniz:
= Su oda sicakhgr programini kullaniyorsunuz:
= 17:00 6n ayar degeri (Konfor) = 20°C
= 23:00 6n ayar degeri (Eko) = 18°C

= Bu gece parti veriyorsunuz ve saat 02:00'ye kadar 6n ayar
degerini (Konfor) kullanmak istiyorsunuz.

Su adimlari takip edebilirsiniz:

1 Devre disi birakma siresini (Sicaklik kilidi) 6 saat olarak
ayarlayin.

2 Saat 20:00'da oda sicakligi ana sayfasina gidin (Oda).

3 digmesine basarak < sec¢imini yapin.

Sonug: On ayar degeri (Konfor) saat 02:00'ye kadar
kullanilacaktir. Bu saatten sonra program tekrar kullaniimaya
baslanacaktir.

Kullanim 6rnegi: Birkag saatligine disan ¢ikiyorsunuz
Su durumdaysaniz:
= Su oda sicakligi programini kullaniyorsunuz:
= 08:00 6n ayar degeri (Konfor) = 20°C
= 23:00 6n ayar degeri (Eko) = 18°C
= Saat 14:00'de 3 saatligine disari ¢ikiyorsunuz.

Su adimlari takip edebilirsiniz:

1 Devre disi birakma siresini (Sicaklik kilidi) 2 saat olarak
ayarlayin.

2 Oda sicakligi ana sayfasina gidin (Oda).
3 digmesine basarak € segimini yapin.

Sonug: Sonraki 2 saat boyunca oda, programlandigi sekilde
20°C'ye ISITILMAZ, bunun yerine 6n ayar degerine (Eko = 18°C)
isitilir. 2 saatin sonunda oda tekrar programlandigi sekilde 20°C'ye
isitilir.

Avantaji:
Oday1 gereksiz yere ISITMADIGINIZ igin eneriji tasarrufu yaparsiniz
ve eve geldiginizde odaniz biraktiginiz gibi sicak olur.

Cikis suyu sicakligi ana sayfalarinin (ana + ilave)
kullanimi

BILGI

Cikis suyu, 1si yayicilarina gonderilen suyu ifade eder.
istenen cikis suyu sicaklidi, 1si yayicinizin tipine gére
montériiniiz tarafindan ayarlanir. Ornek: Alttan 1sitma
sistemleri, radyatorlere ve i1si pompasi konvektorlerine ve/
veya fan coil Unitelerine kiyasla daha dislk bir ¢ikis suyu
sicakligina goére tasarlanir. Cikis suyu sicakhk ayarlarini
yalnizca bir sorun ¢ikmasi durumunda degistirmeniz
gerekir.

Tipik ¢ikis suyu sicakligi ana sayfalari

Ana bdlge:

Kullanici profili = Temel Kullanici profili = Ayrintili

;) 01 ,) 01

23( 50 23(
50 # 11

ilave bolge:

Kullanici profili = Temel Kullanici profili = Ayrintili

) 01
23( $ 4

0

istenen cikis suyu sicakligini (ana + ilave) kontrol etmek igin

Cikis suyu sicakligi ana sayfasina gidin (LWT ana veya LWT ilave).
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