¥ DAIKIN

Manual de exploatare

Boiler cu condensare montat pe perete

D2CND028A1AA
D2CNDO028A4AA
D2CNDO035A1AA
D2CNDO035A4AA

D2TND028A4AA Manual de exploatare .
D2TNDO035A4AA Boiler cu condensare montat pe perete romana



Cuprins

Cuprins

1 Introducere 2
1.1 Despre UNItate .........coueeeiiiieiie e 2
1.2 Despre documentatie ...........ccceiirieieiiieeie e 2
1.21 Explicatia avertizarilor si simbolurilor...............cccceee. 2
2 Instructiuni privind siguranta 2
21 Instalarea.............cccooiiiiiiic 2
2.2 Mirosul de gaz 3
2.3 Modificarile aduse UNitatii...........ccooveeiieiiiiiiiiiecc e 3
24 CONVErsia gazelor .......c..eiiuiiiiiiiie e 3
25 Pentru Utilizator ...........coooiiiiiiii 3
3 Functionarea 3
3.1 Interfatd de utilizare............cocoviiiiii 3
3.1.1 Butoanele.. . 4
3.1.2 ECran LCD .....ooiiiiiieiee e 4
3.1.3 Indicator de stare ... 4
3.2 Exploatarea unitatii...........cooveeiiiiiiiiieee e 4
3.21 Pentru a porni unitatea.............ccccovieiiiniiiie 4
3.2.2 Despre functia pentru temperatura scazuta a apei..... 4

323 Despre calibrarea sistemului electronic de adaptare
@QAZEION ..o 4
3.3 Utilizare de baza...........ccooiiiiiiiiiiieeee e 5
3.3.1 Despre ecranul prinCipal ...........ccccovvecveiinieieiiiiee 5
3.3.2 Pentru a selecta modul de functionare ....................... 5
3.33 Moduri de functionare posibile.............cccooveveniiienne 5

3.3.4 Schimbarea valorilor de referintad pentru temperatura 5
3.3.5 Moduri de functionare posibile pentru incalzirea

CENErald ... 6
3.3.6 Despre modul economic al incalzirii centrale.............. 6
3.3.7 Despre functionarea apei calde menajere................... 7
3.3.8 Despre modul de confort al apei calde menajere ....... 7
3.3.9 Despre protectia la inghetare a boilerului ................... 7
3.4 Gestionarea Erorilor...........coviiiiiieie e 7
3.5 Functiile meniului 7
3.5.1 Pentru a utiliza nivelul 1 al meniului...........cccccceveens 7
3.5.2 Meniul informativ...........ccoooiiiiiii 8
3.5.3 Meniul setarilor utilizatorului............c.ccooeeiiiiiiiiiienns 8
3.5.4 Meniul setarilor instalatorului ..............cccoeooiiniiiiiens 9
4 intretinerea si curitarea 9
4.1 Pentru a curata suprafetele exterioare ale unitatji..................... 10
Sfaturi pentru economisirea energiei 10
Contact 10
Coduri de eroare 10
1 Introducere
1.1 Despre unitate

Aceasta unitate Daikin este un boiler cu condensare cu flacara cu
gaz montat pe perete care poate asigura caldura pentru instalatiile
de incélzire centrala si apa caldad menajera. in functie de setéri, se
poate folosi unitatea numai pentru apa calda sau numai pentru
incalzire centrala. Tipul cu apa calda o poate furniza instantaneu sau
prin intermediul unui rezervor in care stocheaza apa calda. Tipul
boilerului poate fi recunoscut din numele modelului scris pe eticheta
de identificare, care se afla pe capacul din dreapta al unitatii.
Consultati tabelul de mai jos:

Model Tip Furnizare apa calda| Bucla de
menajera umplere

D2CNDO028A1AA | D2CND028 Instantaneu Intern
D2CNDO028A4AA | D2CND028 Instantaneu Extern
D2CNDO035A1AA | D2CND035 Instantaneu Intern
D2CNDO035A4AA | D2CND035 Instantaneu Extern

D2TNDO028A4AA | D2TNDO028 | Rezervor de stocare Extern

D2TNDO035A4AA | D2TNDO035 | Rezervor de stocare Extern

O unitate de comanda care contine o interfata de utilizare, comanda
aprinderea, sistemele de siguranta si alti actuatori. Interactiunea cu
utilizatorul se face prin interfata de utilizare, care se compune dintr-
un ecran LCD, butoane cu apasare si doua butoane rotative
amplasate pe capacul frontal al unitatji.

1.2 Despre documentatie

Instructiunile din acest document au scopul de a va ghida pe
parcursul utilizarii unitatii. Daunele provocate prin nerespectarea
acestor instructiuni nu intra in responsabilitatile Daikin.

= Documentatia originala este scrisa in limba engleza. Toate
celelalte limbi reprezinta traduceri.

= Precautile descrise in acest document sunt scrise pentru
utilizatori si trateaza teme foarte importante, respectati-le cu
atentie.

= Cititi cu atentie instructiunile din acest manual pentru siguranta si
sanatatea dvs.

= Pastrati acest manual pentru a-l consulta ulterior, pe perioada de
utilizare a unitatii.

= Solicitati instalatorului sa va informeze despre setarile pe care le-a
facut pentru a configura sistemul.

-
N

A Explicatia avertizarilor si simbolurilor

PERICOL

Indica o situatie care duce la deces sau ranire grava.

AVERTIZARE

Indica o situatie care poate duce la deces sau ranire grava.

PRECAUTIE

Indica o situatie care poate duce la ranirea minora sau mai
putin grava.

NOTIFICARE

Indica o situatie care poate duce la distrugerea
echipamentului sau bunurilor.

e > B P

INFORMATII

Indica sfaturi utile sau informatjii suplimentare.

=

2 Instructiuni privind siguranta

Respectati intotdeauna urmatoarele reglementari si instructiuni
privind siguranta.

2.1 Instalarea

A AVERTIZARE

Instalarea, deservirea, intretinerea si repararea boilerului
pot fi efectuate numai de catre persoane autorizate, in
conformitate cu legislatia, reglementarile, normele si
recomandarile in vigoare.
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3 Functionarea

A AVERTIZARE

Unitatea poate fi utilizatd numai avand carcasa montata
corespunzator. In caz contrar, in conditi nefavorabile,
exista riscul deteriorarii, sau chiar al ranirii sau decesului.

A PRECAUTIE

Trebuie montatda o conductd de evacuare la oala de
condensare pentru a preveni contactul cu condensul.

in cazul in care pielea intr& in contact cu condensul, locul contactului
trebuie spalat cu apa din plin. Lichidul condensat nu va fi folosit
niciodata pentru spalat, udatul plantelor sau baut.

2.2 Mirosul de gaz

PERICOL

Aceasta este o unitate cu gaze. Pierderile de gaze pot
duce la intoxicare si explozii.

24 Conversia gazelor

A AVERTIZARE

Nu fincercati niciodata sa efectuati personal conversia
gazelor. Numai personalul autorizat poate face conversia
gazelor. Contactati agentul de service.

Unitatea poate functiona cu gaze naturale sau GPL. Tipul de gaze
prestabilit este indicat pe eticheta de identificare a unitatii. Daca
doriti sa utilizati unitatea cu alt tip de combustibil, contactati agentul
de service.

2.5 Pentru utilizator

PRECAUTIE

Se interzice orice fel de utilizare gresita. Producatorul nu
raspunde pentru defectiunile si/sau daunele care pot sa
apara din cauza utilizarii gresite.

Daca simtiti miros de gaz:

= Nu folositi intrerupatoarele electrice, inclusiv cele pentru lumina.

= Nu folositi telefoanele in zona afectata.

= Nu folositi flacara deschisa, cum ar fi chibriturile sau brichetele.

= Nu fumati.

= Opriti reteaua de gaz.

= Deschideti ferestrele si usile.

= Avertizati celelalte persoane din cladire.

= Parasiti cladirea.

= Informati furnizorul de gaze, agentul de service sau alta persoana
competenta.

2.3 Modificarile aduse unitatii

A PERICOL

Defectiunile pot duce la intoxicare si explozii. Nu scoateti
niciodata din functiune dispozitivele de siguranta si nu le
modificati, afectandu-le astfel modul de functionare.

A PRECAUTIE

Modificarile improprii pot duce la avarii. Nu umblati la boiler
sau la alte parti ale instalatiei. Nu incercati sa faceti
personal reparatii sau intretinerea. Apelati la un agent de
service autorizat.

A PRECAUTIE

Nu folositi pulverizatoare, solventi, agenti de curatate pe
baza de clor, vopsea si adezivi in apropierea unitatii.
Aceste substante pot duce la corodare, chiar si la instalatia
de tiraj.

A PERICOL

Nu deteriorati sau indepartati sigilile componentelor.
Numai personalul autorizat are dreptul sa umble Ia
componentele sigilate.

Nu modificati urmatoarele:
= Boilerul
= Gazul, apa sau sursa de alimentare electrica

= Instalatia de tiraj

= Unitatea are rolul de incalzitor pentru instalatile de fincalzire
centrala si pentru generarea apei calde menajere. Orice alt mod
de utilizare este considerat "utilizare gresita".

= Daca nu stiti cu siguranta cum sa exploatati unitatea, contactati
agentul de service.

= Acest aparat poate fi utilizat de catre copii peste 8 ani si persoane
cu handicap fizic, senzorial sau psihic sau fara experienta sau
cunostinte daca au fost supravegheate sau instruite pentru a
utiliza aparatul in siguranta si inteleg pericolele implicate. Nu
lasati copiii sa se joace cu aparatul. Copiii fara supraveghere nu
au voie sa curete sau sa efectueze intretinerea prevazuta pentru
utilizatori.

PRECAUTIE

Nu spalati cu apa unitatea. Aceasta poate cauza
electrocutare sau incendiu.

@ NOTIFICARE

= Nu puneti niciun obiect sau echipament pe unitate.

= Nu va urcati, nu va asezati si nu stati pe unitate.

3 Functionarea
3.1 Interfata de utilizare
a b c

F T S @ a5

+d68..
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Buton rotativ stanga
Ecran LCD

Buton rotativ dreapta
Mod/Resetare
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3 Functionarea

e Indicator de stare
f Revocare/lnapoi
g Meniu/Enter

3.141

Cele trei butoane cu apasare si cele doua butoane rotative de pe
interfata de utilizare au functii diferite, conform situatiilor din tabelul
urmator:

Butoanele

Pictogra Descriere

Meniul informativ

Meniul setarilor utilizatorului

Meniul setarilor de deservire

RIS

Buton Functle Descriere 313 Indicator de stare
Mod/ Mod Schimbati modul pentru vara, iarna, Indicatorul de stare va ofera primele informatii legate de modul de
Resetare numai incalzire centrala, asteptare i functionare si de starea boilerului.
oprire completa.
P - P - Stare Descriere
Resetare Resetati eroarea de intrerupere. " BV . -
- — Asteptare Cand nu exista solicitare pentru caldura,
Revocare/  |Revocare Revocati modificarile. indicatorul de stare arata acest lucru prin impulsuri
Inapoi napoi Reveniti la meniul principal. intermitente ale ledului albastru si alb.
Meniu/Enter [Meniu Intrati Tn functiile meniului. Flacara Tn momentul in care se aprinde flacéra pentru
Enter Treceti la nivelul urmator din incalzirea centrala sau apa calda menajera, inelul
structura meniului. este intermitent la maximum, apoi lumineaza
- - - — constant cat timp functioneaza arzatorul.
Confirmare Confirmati modificarile. - - -

B v INivelul d Val d forint3 - Eroare Indicatorul de stare va intra in modul de eroare
l;'ton rotativ . Ivelu ) € - a E)Ia're“a ere Ierlnta a temperaturii cand apar erori de avertizare, de intrerupere sau
sténga mF?racglurI]e. al |incalzirii centrale. de blocare (consultati "3.4 Gestionarea erorilor" la

utilizatorului Aceasta este temperatura debitului pagina 7). Cat timp este prezenta eroarea, ledul
incalzirii centrale, temperatura indicatorului de stare este rosu intermitent
incaperii sau temperatura virtuala a continuu.
fncaperii, in functie de configuratia
sistemului. @ NOTIFICARE
Nivel meniu Selectarea informatiilor, utilizatorului, La eroarea de avertizare, culoarea indicatorului de stare
meniului de deservire. devine albastra cat timp boilerul functioneaza.
Buton rotativ |Nivelul de Valoarea de referinta a temperaturii
dreapta ch—.\racglune. al |pentru apa calda menajera. 3.2 Exploatarea unité;ii
utilizatorului
Nivel meniu = Selectarea indexului parametrilor. . .
P 3.21 Pentru a porni unitatea
= Schimbatji valorile parametrilor.
1 Conectati unitatea la reteaua de alimentare principala.
3.1.2 Ecran LCD 2 Apasati pe butonul "Mode" timp de 5 secunde pentru a porni

Ecranul LCD este monitorul interfetei de utilizare. Tn acest ecran
puteti vedea modul de functionare a boilerului, valorile de referinta,
informatii despre actuatori si parametrii meniului.

Ecranul LCD are o functie de veghe. Dupa un minut in care nu
exista nicio interactiune cu interfata de utilizare, ecranul se
fnnegreste. Apasand sau rotind orice buton, afisajul iese din starea
de veghe.

Cand interactionati cu interfata de utilizare, ecranul LCD va afisa
ecranul principal al modului de functionare activ si valoarea de
referinta respectiva, in functie de configuratia instalatiei (consultati
"3.3.3 Moduri de functionare posibile" la pagina 5).

Pictograme de stare

Interpretarea pictogramelor care apar pe ecranul LCD:

Pictogra Descriere

OFF  |Mod de functionare: mod de asteptare

Este activata functionarea pentru apa calda menajera

@ Este activat modul de confort pentru apa calda menajera

M
|||| Este activata functionarea incalzirii centrale

i“\'r Temperatura incaperii

& |Conexiunea senzorului exterior

O Este activat modul economic al incalzirii centrale

% Conexiunea retelei

unitatea.

3 Apoi, puteti selecta un mod de functionare apasand scurt pe
butonul "Mode".

Utilizarea unitatii este explicatd in sectiunile urmatoare din acest
manual.

3.2.2 Despre functia pentru temperatura

scazuta a apei

Functia pentru temperatura scazuta a apei este o functie de
siguranta care se aplica la prima intrare in functiune a incalzirii
centrale dupa fiecare intrerupere a energiei electrice si la prima
intrare n functiune a incalzirii centrale dupa fiecare 90 de zile. Cand
aceasta functie este activa, boilerul functioneaza conform unei valori
stabilite timp de circa 15 minute, iar pictograma @ este intermitenta.
Dupa terminarea functiei, se continua cu functionarea normala.

INFORMATII

Functia pentru temperatura scazuta este o functie de
siguranta si nu poate fi dezactivata.

3.23 Despre calibrarea sistemului electronic de

adaptare a gazelor

Sistemul electronic de adaptare a gazelor se calibreaza singur in
intervale de timp prestabilite. Prima calibrare are loc imediat dupa
prima activare a arzatorului, dupa fiecare pornire. Calibrarea
dureaza circa 60 de secunde, iar pictograma & este intermitenta.
Dupa terminarea calibrarii, boilerul se moduleaza la capacitatea
necesara. Calibrarea nu afecteaza functionarea boilerului.
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3 Functionarea

3.3 Utilizare de baza

3.31 Despre ecranul principal

Este ecranul care apare dupa activarea afisajului LCD cu unul din
butoane. Puteti utiliza ecranul principal pentru a citi si setarile
destinate utilizarii zilnice. Ceea ce apare pe ecran depinde de
configuratia sistemului.

Pot exista urmatoarele ecrane principale:

= Temperatura incaperii (termostat de incapere Daikin conectat)
= Temperatura stabilita pentru incalzirea centrala

= Temperatura virtuald a incaperii (cu senzor exterior)

= Temperatura stabilita pentru apa calda menajera

= Presiunea instalatiei (in asteptare)

3.3.2 Pentru a selecta modul de functionare

Modul de functionare poate fi schimbat apasand pe butonul
"Mode" ().

[ ] (5 S)I |
w1 (S s) |
L
Modul numai pentru incalzire centrala
Modul de asteptare
Modul de vara

Modul de iarna
Modul de oprire completa

®Q0TO

3.3.3 Moduri de functionare posibile

Mod de functionare Descriere

Modul de vara = Este activat numai modul de
functionare pentru apa calda
menajera. Modul de functionare
pentru incalzirea centrala este
dezactivat. Boilerul va genera
caldura numai pentru apa calda
menajera.

= Pe ecran sunt prezentate valoarea
de referinta a apei calde menajere si
pictograma .

= Pictograma M este intermitentd daca
este activa functionarea apei calde
menajere.

Modul de iarna = Sunt activate ambele moduri, de
functionare pentru apa calda
menajera si  pentru incalzirea
centrala. Boiler poate genera apa
calda menajera si poate genera
caldura pentru incalzirea centrala.

= Pe ecranul principal apar valoarea
de referinta a temperaturii pentru
incalzirea centrala (valoarea de
referintda prezentata depinde de
configuratia sistemului; consultati
"3.3.5 Moduri de functionare posibile
pentru incalzirea centrald" la
pagina 6) si pictogramele Wl si M.
Cand este activa functionarea
pentru apa caldda menajera, pe
ecranul principal este prezentata
valoarea de referinia a apei calde
menajere.

= Pictograma M este intermitenta daca
este activa functionarea apei calde
menajere.

= Pictograma Il este intermitenta
daca este activa functionarea
incalzirii centrale.

Mod de functionare Descriere
Modul numai pentru = Este activat numai modul de
incalzire centrala functionare pentru incalzirea

centrala.

= Pe ecranul principal apar valoarea
de referinfa a temperaturii pentru
incalzirea centrala (valoarea de
referintd prezentatd depinde de
configuratia sistemului; consultati
"3.3.5 Moduri de functionare posibile
pentru incalzirea centrald" la
pagina 6) si pictograma IIN.

= Pictograma MW este intermitenta
daca este activa functionarea
incalzirii centrale.

Modul de oprire completa |= Sunt dezactivate moduri functionare
pentru fincalzire centrala si apa
calda menajera.

= Ecranul LCD va fi intunecat si nu va
fi activat fara interventia
utilizatorului.

= Functiile protectiei, cum ar fi
protectia la inghetare, sunt active in
continuare in modul oprire
completa.

= Modul de oprire completa este
activat si dezactivat apasand pe
butonul "Mode" timp de 5 secunde

Modul de asteptare = Sunt dezactivate moduri functionare
pentru fincalzire centrala si apa
calda menajera.

= Functile protectiei, cum ar fi
protectia la inghetare, sunt active in
continuare in modul de asteptare.

= Pe ecranul principal apar presiunea

instalatiei si pictograma OFF.

n timp ce boilerul este in orice mod.

3.34 Schimbarea valorilor de referinta pentru
temperatura

Valorile de referinta ale temperaturii pot fi schimbate cu butoanele
rotative din dreapta/stanga.

Pentru a schimba valoarea de referinta a
temperaturii incalzirii centrale

1 Rotifi butonul rotativ din stdnga cand sunteti in ecranul
principal. Se va afisa ecranul valorii de referinta, ca mai jos, iar
valoarea de referinta se poate regla rotind butonul rotativ din

stanga. Nota: Pictograma v va indica faptul ca va aflati in
ecranul valorii de referinta.
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3 Functionarea

2 Pentru a aplica schimbarile efectuate, asteptati 3 secunde sau
apasati pe butonul "Enter". Daca apasati pe "Revocare", sunt
anulate schimbarile efectuate.

Pentru a schimba valoarea de referinta a apei
calde menajere

1 Rotiti butonul rotativ din dreapta cand sunteti in ecranul
principal. Se va afisa ecranul valorii de referinta, ca mai jos, iar
valoarea de referinta se poate regla rotind butonul rotativ din

dreapta. Nota: Pictograma v va indica faptul ca va aflati in
ecranul valorii de referinta.

2 Pentru a aplica schimbarile efectuate, asteptati 3 secunde sau
apasati pe butonul "Enter". Daca apasati pe "Revocare", sunt
anulate schimbarile efectuate.

@ NOTIFICARE

Pentru a reusi sa schimbati valoarea de referinta a
incalzirii centrale sau a apei calde menajere, trebuie
activat modul de functionare corespunzator. Daca nu este
activat, butonul rotativ respectiv nu are nicio functie.

3.35 Moduri de functionare posibile pentru
incalzirea centrala

Mode Descriere

Numai boiler

Pentru cazul in care instalatia are
numai boiler. Nu s-a conectat
termostatul de incapere sau senzorul
exterior. Este afisata valoarea de
referinta a apei incalzirii centrale.
Valoarea de referinta se poate regla
cu butonul rotativ din stanga.

Pe ecran este afisata pictograma lll
cand este activat modul de functionare
pentru incalzirea centrala.

Combinatia cu termostatul |Pentru cazul in care la boiler s-a

de incapere Opentherm conectat termostatul de incapere
Daikin (DOTT ) Opentherm Daikin. Este afisata
valoarea de referinta a temperaturii
incaperii. Valoarea de referinta a
temperaturii incaperii se poate regla
din interfata de utilizare cu ajutorul
butonului rotativ din stanga sau al
termostatului de incapere Daikin.

Pe ecran este afigsata pictograma & in
locul pictogramei lll cand este activat
modul de functionare pentru incalzirea
centrala.

Boiler + senzor exterior Pentru cazul in care la boiler s-a
(compensare in functie de |conectat senzorul exterior. In acest
vreme) caz, temperatura apei incalzirii
centrale este reglata in functie de
temperatura exterioara. Este afisata
valoarea de referinta a temperaturii
virtuale a incaperii. Valoarea de
referinta a temperaturii virtuale a
incaperii se poate regla cu ajutorul
butonului rotativ din stanga. Cresterea
sau micsorarea valorii de referinta se
reflecta in temperatura apei incalzirii
centrale, respectiv in temperatura
incaperii.

Pe ecran apar pictogramele Ill' i &
cand este activat modul de functionare
al incalzirii centrale.

@ NOTIFICARE

Pentru a activa compensarea in functie de vreme, valoarea
curbei de fincalzire trebuie sa fie mai mare de
"5" (consultati "Meniul setarilor utilizatorului: parametri (pe
scurt)" la pagina 8).

INFORMATII

Daca la boiler este conectat un senzor exterior impreuna
cu un termostat de incapere Opentherm (fie acesta DOTT
sau nu), se aplica regulile cazului "Combinatia cu
termostatul de incapere Opentherm". Senzorul exterior
furnizeaza numai date despre temperatura exterioara catre
termostatul de incapere pentru calcularea temperaturii
apei.

3.3.6 Despre modul economic al incalzirii
centrale

Modul economic al incalzirii centrale asigura o incalzire centrald mai
economica. Scopul principal al modului economic este ca boilerul sa
functioneze in intervalul temperaturii de condensare, pentru a creste
randamentul. Modul economic poate fi activat in orice mod al
incalzirii centrale explicat mai sus.
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3 Functionarea

Modul economic poate fi activat din meniul cu setarile utilizatorului
(consultati "Meniul setarilor utilizatorului: parametri (pe scurt)" la
pagina 8).

INFORMATII

Modul economic este numai pentru incalzirea centrala, nu
are efect la incalzirea apei menajere.

Cand este activat modul economic al incalzirii centrale, pe ecran
este afigatd pictograma @ in timp ce este activat modul de
functionare pentru incalzirea centrala.

3.3.7 Despre functionarea apei calde menajere

Aceasta unitate asigura apa calda menajera prin intermediul unui
schimbator de caldura cu placi (instant) sau prin intermediul unui
rezervor de stocare a apei calde, in functie de modelul boilerului.

Daca boilerul este de tip instant, functionarea apei calde menajere
este activata cand apa incepe sa curga la robinet. Debitul minim al
apei trebuie sa fie de 2,5 I/min.

Daca este de tip cu rezervor de stocare, functionarea apei calde
menajere este activatd in functie de valoarea temperaturii
rezervorului de stocare.

Pictograma M este intermitentd cand este activa functionarea apei
calde menajere.

INFORMATII

Trebuie activat modul de functionare al apei calde
menajere pentru ca boilerul sa poata genera apa calda
menajera. (adica modul de vara sau de iarna).

3.3.8 Despre modul de confort al apei calde
menajere

Modul de confort al apei calde menajere include o functie de
preincalzire a apei calde menajere si o functie de incalzire ulterioara
a acesteia. Cand este activat modul de confort, sunt activate ambele
functii de preincalzire si incalzire ulterioara.

Functia de preincalzire este un algoritm cu memorare automata de
care boilerul fine cont la incalzirea apei menajere, inainte de
solicitarea de la robinet. Algoritmul se bazeaza pe comportamentul
dvs. in ceea ce priveste utilizarea in ultimele 24 de ore.

Nota: Independent de comportamentul in ceea ce priveste utilizarea,
functia de preincalzire a modului de confort poate fi reglata din
setarile utilizatorului pentru a functiona continuu.

Functia de incalzire ulterioara incalzeste schimbatorul de caldura al
apei calde menajere dupa pornirea robinetului, cand temperatura
debitului boilerului scade sub valoarea de referinta a temperaturii
apei calde menajere.

Modul de confort poate fi activat din meniul cu setarile utilizatorului
(consultati "Meniul setarilor utilizatorului: parametri (pe scurt)" la
pagina 8).

INFORMATII

Modul de confort pentru apa calda menajera este valabil
numai pentru tipurile instant de furnizare a apei calde.

Cand este activat modul de confort al apei calde menajere, pe ecran
apare pictograma @.

Pictograma G este intermitenta cand arzatorul este pornit pentru
modul de confort.

3.3.9 Despre protectia la inghetare a boilerului

Sistemul de siguranta pentru protectie la inghetare: aceasta
functie protejeaza unitatea si instalatia de fincalzire Tmpotriva
daunelor provocate de inghef. Aceasta protectie activeaza pompa
boilerului cand temperatura apei coboara sub 13°C si activeaza
arzatorul cand temperatura apei scade sub 8°C (setare din fabrica).

Unitatea functioneaza in continuare pana cand temperatura ajunge
la 30°C. Pentru a activa aceasta functie, unitatea trebuie conectata
la reteaua electrica si trebuie deschis robinetul de gaz. Daunele
provocate de inghet nu sunt acoperite de garantie. Protectia la
inghetare este activata in toate modurile, inclusiv in modul de
asteptare si in modul complet oprit.

A AVERTIZARE

Daca boilerul nu este conectat la reteaua electrica,
protectia la inghetare nu este activa. Prin urmare, apa
poate ingheta, provocand fisuri. Producatorul nu raspunde
pentru daunele care pot sa apara din aceasta cauza.

NOTIFICARE

Cand nu folositi boilerul, va recomandam insistent sa nu
intrerupeti alimentarea electrica a acestuia.

34 Gestionarea erorilor

Cand apare o eroare, comportamentul normal al interfetei de
utilizare este intrerupt si este afectata starea indicatorului de stare.
Cu toate acestea, va atentionam ca nu toate erorile indicate pe
interfata de utilizare si de indicatorul de stare au acelasi efect.

Tip de
eroare

Functionarea
boilerului

Interfata de utilizare si indicatorul
de stare

Avertizar |Continuare Indicatorul de stare nu intra in modul
e de eroare daca arzatorul este pornit.
Devine albastru cand arzatorul este
oprit. Ecranul LCD ramane activ si
afiseaza codul de eroare.

Indicatorul de stare intra in modul de
eroare. Ecranul LCD raméane activ si
afiseaza codul de eroare.

Blocare |Blocat, revine la
modul de
functionare daca
dispare cauza

Intrerupe |Blocat si este Indicatorul de stare intra in modul de
re necesara resetarea |eroare. Ecranul LCD ramane activ si
afiseaza codul de eroare. De
asemenea, pictograma / devine
intermitenta, indicand faptul ca este
necesara resetarea.

In cazul unei avertizéri sau a unei erori de blocare, interfata de
utilizare va iesi din modul de eroare si va reveni la ecranul principal
daca dispare cauza erorii.

Tn cazul unei erori de ntrerupere, boilerul trebuie resetat. Apasati pe
butonul "Resetare" pentru a elimina resetarea, daca a disparut
cauza erorii. Daca nu a disparut cauza erorii, interfata de utilizare va
intra din nou in modul de eroare. Cand eroarea este rezolvata,
interfata de utilizare revine la ecranul principal.

Daca rotiti sau apasati pe orice buton (cu exceptia butonului
"Resetare") in timpul unei erori, interfata de utilizare va afisa din nou
ecranul de utilizare. Dupa pauza fara interactiune, in loc sa se
intunece, interfata de utilizare va intra in modul de eroare.

@ NOTIFICARE

La sfarsitul acestui manual gasiti un tabel cu toate codurile
de eroare, cu motivele aparitiei acestora si cu eventualele
solutii.

3.5 Functiile meniului

3.5.1 Pentru a utiliza nivelul 1 al meniului

1 Apasati pe butonul "Meniu" cand sunteti in ecranul principal
pentru a trece la ecranul Meniu. Acesta este nivelul 1 al
meniului.
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3 Functionarea

2 Pentru a comuta intre informatii, setarile utilizatorului si setarile
de deservire, rotiti butonul rotativ din stanga.

3 Pentru a iesi din meniu si reveni la ecranul principal, apasati pe
"Inapoi" timp de 2 secunde.

Daca nu exista nicio interactiune timp de minut, interfata de utilizare
va iesi din meniu si va trece la ecranul gol.

3.5.2 Meniul informativ

Meniul informativ: parametri

Meniul informativ () contine toate informatjile posibile disponibile
utilizatorului final si instalatorului. Acest parametru poate fi doar citit,
nu si modificat.

Pentru a utiliza meniul informativ

1 Apaésati pe butonul "Enter" cand se afigeaza pictograma ® in
ecranul nivelului 1 al meniului.

2 Selectati un index intre 00 si 14 cu butonul rotativ din dreapta.
Apasati pe butonul "Inapoi" pentru a reveni la ecranul nivelului 1
al meniului.

a Index
3.5.3 Meniul setarilor utilizatorului

Meniul setarilor utilizatorului: parametri (pe scurt)
Meniul cu setarile utilizatorului (&) cuprinde parametrii care pot fi

schimbati si reglati de catre utilizator. Puteti citi si regla parametrii in
functie de preferintele dvs.

@ NOTIFICARE

Daca nu stiti cu exactitate functiile unui parametru, nu-I
schimbati. Contactati agentul de service.

# Descriere Unit | Implicit Domen
ate iu

uoo Comutarea vara-iarna in functie | °C 20 10~30
de temperatura

# Descriere (scurtd) Unitate UO1  |Curba de incalzire — | 0 | 040
A00 | Temperatura curentd a debitului °C U02  |Modul economic al incalzirii —| o 0~1
A01 Temperatura curenta a returului °C centrale
A02 Temperatura curenta a apei calde °C uo3 Modul de confort pentru apa — 0 0~1

menajere calda menajera
A03 Temperatura curenta a tirajului °C uo4 Valoarea stabilita pentru apa °C 50 35~60
A04@ Temperatura curenta exterioara (daca °C calda menajera
este conectat senzorul exterior, in caz uos Valoarea stabilita pentru °C 21 10~30
contrar arata "--") termostatul de incapere pe timp
A05 Temperatura curenta solaré (daca este °C de zi
conectat senzorul solar, in caz contrar uo6 Valoarea stabilita pentru °C 18 10~30
arata "--") termostatul de incapere in
A06 Presiunea curents a apei bar modul redus
A07 Debitul curent al apei calde menajere I/min Uo7 |Valoarea stabilita pentru °C 50 | 35-80
e . o temperatura debitului pe timp
A08® Valoarea de referinta curenta a capacitatii % de zi
arzatorului
o - - - —— . uos Valoarea stabilita pentru °C 35 35~80
A09 Capac?ltatea cure'ntava boilerului fata de % temperatura debitului in modul
capacitatea nominala redus
© 5 5 i _
A10 Faza curenta a arzatorului uo9 Modul de confort pentru apa _ 1 1,2
A11 Starea termostatului de incapere pentru — calda menajera in functie de sau 24
pornire-oprire, indica cererea de incalzire inregistrarile utilizatorului
(HC1) U0  |Valoarea de referinta a °c| 18 |10~30
A12 Codul de eroare curent al boilerului — temperaturii din incapere
A13 Turatia curenta a ventilatorului (rpm/100) | rpm utilizata de termostatul de-
A14 Valoarea de referinta curenta a pompei % |pcapere OEJentherm Daikin pe
boilerului timpul nopyi

(a) Nu se aplica daca senzorul nu este conectat.

(b) Valoarea maxima pentru incalzirea centrala = 91%
Valoarea maxima pentru apa calda menajera = 100%
(c) A10=0: mod de asteptare, arzatorul nu este activ
A10=1: pornire, pregatire pentru aprindere

A10=2: faza de aprindere si stabilizare a flacarii

A10=3: comanda declansarii (arzatorul este aprins, faza
operationala)

A10=4: faza ulterioara purjarii
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4 Intretinerea si curatarea

Meniul setarilor utilizatorului: parametri (detaliat)

#

Descriere

uoo

Cand folositi senzorul exterior peste valoarea acestui
parametru pentru temperatura din exterior, boilerul
detecteaza anotimpul ca fiind vara si nu activeaza
incalzirea centrald, desi exista solicitarea. Comutarea
vara-iarna are o histereza de +1°C.

De exemplu: daca acest parametru este reglat la 20°C,
boilerul comuta la modul de vara la 21°C si revine la
modul de iarna la 19°C.

uo1

Aceasta valoare se utilizeaza cand la boiler este
conectat numai senzorul exterior (fara conectarea
termistorului de incapere Opentherm). Curba de
incalzire a parametrului este importanta pentru a
adapta compensarea in functie de vreme la instalatia
de incalzire individuala, la cladire si la izolatia termica.
Curba de incalzire se poate regla de la 0 la 40.
Curba de incalzire trebuie crescuta pentru a creste
temperatura stabilita a incalzirii centrale a
boilerului. Regiunile mai reci au nevoie de o valoare
mai mare curbei de incalzire.

Nota: Pentru a activa compensarea in functie de
vreme, valoarea curbei de incalzire trebuie sa fie mai
mare de "5".

uo2

Activarea/dezactivarea modului economic al incalzirii
centrale.

1 = activat, 0 = dezactivat

uo3

Activarea/dezactivarea modului de confort al apei calde
menajere.

1 = activat, 0 = dezactivat

uo4

Valoarea stabilitd pentru apa calda menajera (Aceeasi
functie care se poate aplica cu ajutorul butonului rotativ
din dreapta cand este activat modul apei calde
menajere).

uos

Daca s-au conectat termostatul de incapere pentru
pornire-oprire si senzorul exterior, aceasta valoare a
parametrului este valoarea de referinta virtuala a
temperaturii incaperii cand exista o solicitare pentru
incalzire.

uo6

Daca s-au conectat termostatul de incapere pentru
pornire-oprire si senzorul exterior, aceasta valoare a
parametrului este valoarea de referinta a temperaturii
virtuale a incaperii cand nu exista o solicitare pentru
incalzire.

Nota: Pentru ca aceasta valoare a parametrului sa fie
activa, trebuie ca agentul de service sa activeze modul
de reducere, altfel modul de incalzire centrala nu va fi
activat cand nu exista nicio solicitare pentru incalzire.

Uo7

Daca s-a conectat termostatul de incapere pentru
pornire-oprire, dar nu si senzorul exterior, aceasta
valoare a parametrului este valoarea de referinta a
temperaturii apei incalzirii centrale cand exista o
solicitare pentru incalzire.

uos

Daca s-a conectat termostatul de incapere pentru
pornire-oprire, dar nu si senzorul exterior, aceasta
valoare a parametrului este valoarea de referinta a
temperaturii apei incalzirii centrale cand nu exista o
solicitare pentru incalzire.

Nota: Pentru ca aceasta valoare a parametrului sa fie
activa, trebuie ca agentul de service sa activeze modul
de reducere, altfel modul de incalzire centrala nu va fi
activat cand nu exista nicio solicitare pentru incalzire.

# Descriere

uo9 Daca parametrul este 1, preincalzirea modului pentru
confort va depinde de inregistrarile utilizatorului. Va
preincalzi apa in functie de inregistrarile utilizatorului
din ziua anterioara.

Daca parametrul este 2, preincalzirea modului pentru
confort nu va depinde de inregistrarile utilizatorului si se
va face la cel mai ridicat nivel de confort (confort de 3
stele conform EN 13302).

Daca parametrul este 24, preincalzirea modului pentru
confort nu va depinde de inregistrarile utilizatorului.

Nota: Daca cresteti nivelul de confort, creste consumul
de energie.

u10 Valoarea de referinta a temperaturii din incapere
utilizata de termostatul de incapere Opentherm Daikin
pe timpul noptii. Este vizibila numai daca s-a conectat
termostatul de incapere Opentherm Daikin.

Pentru a folosi meniul setarilor utilizatorului

1 Apasati pe butonul "Enter" cand se afigeaza pictograma € in
ecranul nivelului 1 al meniului.

Rezultat: Putefi vedea valorile parametrilor din nivelul 2 al
meniului.

2 Selectati un index intre "00" si "10" cu butonul rotativ din
dreapta.

3 Apasati pe butonul "Enter" cand se afiseaza parametrul pe care
doriti sa 1l schimbati.

Rezultat: Puteti vedea ecranul nivelului 3 al meniului. Vor
aparea sagetile pentru sus si jos.

Schimbati parametrul cu butonul rotativ din dreapta.

Apasati pe butonul "Enter" pentru a confirma sau pe butonul
"Revocare" pentru a anula. Veti reveni la nivelul 2 al meniului
dupa ce apasati pe "Enter" sau "Inapoi"

a Nivel 1 meniu
b Nivel 2 meniu
c Nivel 3 meniu

3.54 Meniul setarilor instalatorului

Numai persoanele autorizate au dreptul sa acceseze meniul setarilor
instalatorului.

4 intretinerea si curatarea

AVERTIZARE

Personalul autorizat va trebui sa execute intretinerea
anuala a boilerului.

Ciclul de intretinere anuala este foarte important pentru functionarea
n siguranta a boilerului si pentru a asigura fiabilitatea si functionarea
pe termen lung.

Pentru detalii, consultati agentul de service.
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5 Sfaturi pentru economisirea energiei

PERICOL # Problema Solutie
intretinerea si reparatiile incorecte pot duce la ranire si 11-64 |Nu are loc aprinderea |Asigurati-va ca este deschisa
daune materiale. supapa de pe conducta de gaz.
- .. . - " Resetati dupa a treia incercare de
= Nu incercati sa executati personal lucrari de reparatii . b
- . s aprindere nereusita.
sau intretinere a unitatii.
. . 11-65 |Defectiune la Asteptati proba de aprindere a
* Contactai agentul de service. stabilizarea flacarii | boilerului.
11-66 |Dispare semnalul Resetati dupa a treia incercare de
4.1 Pentru a cu ré;a suprafe;e|e flacarii in durata de  |aprindere nereusita. Daca problema
- e siguranta se repeta, contactati agentul de
exterioare ale unitatii guran P tiag
service.
Curatati suprafetele exterioare ale boilerului cu o lavetd umeda si 11-67 |Dispare flacara in Eroare temporara. Asteptati
putin sapun fara solventi. timpul functionarii reaprinderea boilerului.
PRECAUTIE 12-64 Abgterea comenzii de |Resetati daca estevcazul. Dacé
/ “ \ ionizare este prea problema se repeta, contactati
Pulverizatoarele, solventii sau agentii de curatare contin mare agentul de service.
clqr care - poate c}eterlora 'gxte.norul, rac?rdurlle sau 12-65 |Defectiune la Resetati daca este cazul. Daca
unitatea de comanda. Nu le utilizati pentru curatare. " < )
actuatorii SCOT, problema se repeta, contactati
aprinderea nu are loc |agentul de service.
. .. 12-66 |Valoarea de baza a |Resetati. Daca problema se repet3,
5 Sfaturi pentru economisirea jonizarii este sub contactati agentul de service.
. = limita inferioara
energiel stabilita de fabrica
= Utilizarea unitatii in modul economic al incalzirii centrale asigura 12-67 |Valoarea de bazd a |Resetati. Daca problema se repeta,
cele mai economice conditii de functionare a incalzirii centrale. ionizarii este peste contactati agentul de service.
e e . . . limita superioara
= Nu utilizati boilerul in modul de confort al apei calde menajere. .. L
) . Lo N ; stabilita de fabrica
Modul de confort al apei calde menajere implica preincalzirea si - - - -
incalzirea ulterioara, ceea ce reprezinta un lux, nu o necesitate. 12-68 |Valoarea de baza a |Resetati daca este cazul. Daca
P . . . L ionizarii difera extrem |problema se repeta, contactati
. lncr“ndeg.l robinetele termostatate ale caloriferelor cand aerisiti de mult de valoarea |agentul de service.
incaperile. anterioara
» Cea mai mare pierdere de caldura are loc pe la ferestrele si usile 12-69 |Adaptare decalajla  |Boilerul functioneaza in continuare,
exterioare. Verificati izolatile termice ale usilor si ferestrelor. limita dar contactatj agentul de service.
Trageti jaluzelele pe timpul noptii.
geti] P P ot 12-70 |Nu are loc adaptarea |Boilerul functioneaza in continuare,
= Nu amplasati piese masive de mobilier in fata caloriferelor (cum ar decalajului dar contactati agentul de service.
fi canapele, birouri etc.).u La§a1| o] dlisthant:':l minima de 50 cmﬂ, alffe! 13-64 | Eroare turatie Resetati dacé este cazul. Dacd
aerul cald nu poate sa circule si incaperea nu se va incalzi . - )
- ventilator problema se repeta, contactati
eficient. .
agentul de service.
= Nu |I3safi fincaperea sa se supraincalzeasca. Scaderea 13-65 | Eroare turatie Resetati. Daca problema se repeta,
temperaturii in Tncapere pe timpul zilei inseamna energie ventilator contactati agentul de service.
economisita. — —
16-64 | Temperatura tirajului |Verificati calea de evacuare a
= Solicitati, cel putin o data pe an, intretinerea boilerului combinat. indica supraincélzirea |gazelor de ardere.
* Izolati termic cladirea. Resetati daca este cazul. Daca
= Folositi robinete termostatate. Reglajul pentru fiecare camera se problema se repeté, contactat]
face in functie de conditile de confort. Pentru saloane, agentul de service.
temperatura este de 20°C, camere de zi 22°C, bucatarii 18°C si 1J-64 |Limita superioarda |= Verificati robinetele caloriferelor
dormitoare 18°C. termostatului indica din circuitul de incalzire.
= Nu acoperiti caloriferele cu draperii. supraincalzirea = Verificati presiunea apei boilerului
combinat. Daca este scazuta,
umpleti circuitul de incalzire cu
apa.
6 Contact P
= Resetati. Daca problema se
Contactati un agent local de service autorizat daca aveti intrebari repeta, contactati agentul de
referitoare la intretinerea si repararea instalatiei. Gasiti informatiile service.
de contact ale service-urilor autorizate la adresa www.daikin.com 80-01 | Defectiune la Resetati. Daca problema se repeta,
senzorul de contactati agentul de service.
temperatura a
7 Coduri de eroare returului
81-01 |Defectiune la Resetati. Daca problema se repeta,
# Problema Solutie senzorul de contactati agentul de service.
10-64 |Eroare la circuitul Resetati. Daca problema se repeta, temperatura a
supapei de gaz contactati agentul de service. debitului
10-65 |Eroare la curentul Resetati. Daca problema se repeta,
supapei de gaz contactati agentul de service.
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7 Coduri de eroare

# Problema Solutie # Problema Solutie
81-65 |Defectiune la Boilerul functioneaza in continuare, J6-01 |Supraincalzire a = Verificati robinetele caloriferelor
senzorul solar de dar senzorul solar este defect. senzorului de din circuitul de incalzire.
terlr:jperaturg a apei Contactati agentul de service. Lerglp:elrgtura a - Verificati presiunea apei boilerului
calde menajere ebitulut combinat. Daca este scazuta,
8A-46 |Protectie lainghet  |Unitatea nu functioneaza daca (Poate fi 0 eroare de | umpleti circuitul de incélzire cu
valoarea senzorului de temperatura blocare sau de apa.
a debitului este sub 1°C. Asteptati 7
A x ! lf U Y v _p U intrerupere) = Resetati daca este cazul. Daca
pana cand codul de eroare dispare < )
di problema se repeta, contactafi
in ecran. .
sh-odlc b A i agentul de service.
- restere brusca a sigurati-va ca robinetele . ; " Z
temperaturii debitului |caloriferelor sunt deschise suficient J6-20 Supralnfqlzlre a Resb?tatl dacd est(ta‘cazult. Dtacf’:l
pentru ca apa sa circule. Boilerul va tsenzoru tu' ‘e pro ;arln:\ € repe 4, contactati
functiona din nou dupa un timp. eTpeIrg uraa agentul de service.
Daca problema se repeta, contactati returulut
agentul de service. (Poate fi o eroare de
8H-65 | Diferenta de Asigurati-va c& robinetele E)Iocare sau de
temperatura debit- |caloriferelor sunt deschise suficient intrerupere)
retur este prea mare |pentru ca apa sa circule. Daca J6-21 | Temperatura returului |[Nu este necesara resetarea,
problema se repeta, contactati este mai mare decat |arzatorul functioneaza singur dupa o
agentul de service. temperatura debitului |scurtd perioada de timp. Daca
E1-64 |Detectare flacara Resetati. Daca problema se repets, problema se repeta, contactati
inainte de contactati agentul de service. agentul de service.
functionarea JJ-64 |Defectiune la Resetati. Daca problema se repeta,
arzatorului senzorul de contactati agentul de service.
E1-65 |Eroare interna sistem |Resetati daca este cazul. Daca temperatura a tirajului
SCOT problema se repeta, contactati U2-01 |Tensiunea de Contactati agentul de service.
agentul de service. alimentare este sub
E1-66 | Defectiune conditii de |Nu este necesara resetarea. limita inferioara
calibrare Asteptati sa reporneasca arzatorul. U2-01 | Tensiunea de Boiler va functiona in continuare, dar
Daca problema se repeta, contactati alimentare este peste |trebuie sa contactati agentul de
agentul de service. limita superioara service.
E1-67 |Nu se face calibrarea |Resetati. Daca problema se repeta, U4-65 | Conexiunea Boilerul va functiona in continuare,
contactati agentul de service. termostatului de dar termostatul de incapere
E1-68 |Valoarea de bazid a |Resetati. Daca problema se repeta, incapere Opentherm |Opentherm nu mai functioneaza.
ioniz&rii nu se contactati agentul de service. este defectd Contactati agentul de service.
incadreaza in limitele U4-66 | Intrerupere Daca problema se repeta, contactati
stabilite de fabrica magistrala CAN agentul de service.
sau sunt incorect U4-67 |Supraveghere Deconectare - deconecteaza reteaua
salvate resetare de la de alimentare. Daca problema se
E1-69 |[Eroare CRC Resetati. Daca problema se repeta, distanta repeta, contactati agentul de service.
parametru contactati agentul de service. UA-64|Blocare in impul | Contactati agentul de service.
E1-70 |[Eroare CRC Resetati. Daca problema se repeta, actualizarii BCC
parametru contactati agentul de service. UA-65 |Placa circuitelor Contactati agentul de service.
E1-71 |Defectiune Eroare permanenta. Contactati imprimate necesita
intrerupere EK agentul de service. actualizarea BCC
E1-72 | Amplificator flacara |Resetati daca este cazul. Daca UA-66 |ID-ul BCC la Contactati agentul de service.
SCOT problema se repeta, contactati EEPROM-ul intern nu
agentul de service. corespunde
E1-73 |Eroare a placii cu Resetati daca este cazul. Daca UA-67 |Lipseste BCC Contactati agentul de service.
.c:lrcwte imprimate problema se repeté, contactati UA-68|BCC nu este Contactati agentul de service.
interne agentul de service. compatibil cu placa
H9-01 |Defectiune senzor Boilerul functioneaza in continuare, circuitelor imprimate
exterior dar senzorul exterior este defect. (ID BCC)
Contactati agentul de service. UA-69 |BCC nu este Contactati agentul de service.
HC-01 |Defectiune la Boilerul functioneaza in continuare, compatibil cu placa
senzorul de dar trebuie sa contactati agentul de circuitelor imprimate
temperatura a apei  |service. (firmware)
calde menajere UA-70 |Eroare actualizare ~ |Contactati agentul de service.
HJ-08 |Presiune ridicata in  |Evacuati apa pana la 0,8 bari. (Puteti BCC
circuit purja caloriferele.)
HJ-09 |Presiune scazuta in  |Cresteti presiunea circuitului la
circuit 0,8 bari
HJ-10 | Defectiune la Contactati agentul de service.

senzorul de presiune
a apei

D2CNDO028+035A1/4AA + D2TND028+035A4AA

Boiler cu condensare montat pe perete
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