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O tomto dokumentu

Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto vyrobku. Prosime o nasledujici:

Pfed spusténim uzivatelského rozhrani si peclivé prectéte
dokumentaci, abyste zajistili co nejlepsi vykon zafizeni.

Pozadejte instalacniho technika, aby vas informoval o nastaveni,
které pouzil pfi konfiguraci vaseho systému. Zkontrolujte, zda
vyplnil tabulky nastaveni provedeného instalatnim technikem.
Pokud ne, poZadejte jej, aby tak ucinil.

Uschovejte dokumentaci pro pozdéjsi pouziti.

Vseobecna bezpeénostni opatreni:

= Bezpecnostni pokyny, které si musite precist pfed instalaci
= Format: Papirovy vytisk (ve skFini jednotky)

Navod k obsluze:

= Rychla pfiru¢ka pro zakladni pouziti

= Format: Papirovy vytisk (ve skFini jednotky)

Referencni pfirucka pro uzivatele:

= Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro
zakladni a pokrocilé pouziti

= Format: Soubory v digitalni podobé naleznete na strankach
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Instalaéni navod:

= Pokyny k instalaci

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky)

Referenéni prirucka pro instalacni techniky:

= Priprava instalace, osvédéené postupy, referen¢ni tdaje...

= Format: Soubory v digitalni podobé naleznete na strankach
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Dodatek k navodu pro volitelné vybaveni:
= Dopliiujici informace o zpusobu instalace volitelného vybaveni

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky) + Soubory v
digitalni podobé naleznete na strankach http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho technika.

Pavodni dokumentace je napsana v anglic¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Aplikace Daikin Online Control Heating
VDA’K’N Pokud tuto moznost vas technik nastavi, miuZete

HEATING

pouzit aplikaci Daikin Online Control Heating k
ovladani a sledovani stavu vaseho systému
tepelného ¢erpadla Daikin Altherma. DalSi
informace, viz:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

ElicSE

(=]

Zalozky

Zalozky (priklad: [4.3]) vam pomohou zjistit, kde se nachazite ve
struktufe nabidky uzivatelského rozhrani.

Aktivace zaloZzek: Na domovské obrazovce nebo na ?
obrazovce hlavni nabidky stisknéte tlacitko
napovédy. Zalozky se objevi v levém hornim rohu
obrazovky.

2 |Deaktivace zalozZek: Stisknéte znovu tlacitko ?

napovédy.

\

—

omto dokumentu jsou tyto zalozky také zminény. Priklad:

Prejdéte na [4.3]: Prostorové vytdpéni/chlazeni| {@z-O

Uréeno pro: > Provozni rozsah.
Koncovi uzivatelé .

To znamena:
Soubor dokumentace
Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:
Navod k obsluze DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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2 O systému

1 |Na domovské obrazovce pomoci levého oto¢ného {ORN®)
ovladace prejdéte na Prostorové vytapéni/
chlazeni.

@

;);ﬁ:é Prostorové vytapéni/chlazeni

2 |Stisknéte nebo otocte levy oto¢ny ovladac pro Qz-O
pfechod do dil¢i nabidky.

3 |Otocte levym otonym ovladaem a prejdéte na {ORN®)
Provozni rozsah.

4 |Stisknéte nebo otocte levy oto¢ny ovladac pro Qso°O
prechod do dil¢i nabidky.

2 O systému

V zavislosti na rozvrzeni vaSeho systému muze systém:
= Vyhfivat prostor

= Chladit prostor (pokud je nainstalovan model tepelného Cerpadla
s topenim/chlazenim)

= Ohfev teplé uzitkové vody

21 Komponenty v typickém rozvrzeni
systému

[e!

of g EL

mEs

Y

Hlavni zéna. Pfiklad: Obyvaci pokoj.

Doplrikova zéna. Priklad: LoZnice.

Technické mistnost. Priklad: Garaz.

Solankovy okruh

Tepelné Cerpadlo s vnitfni jednotkou

Nadrz na teplou uzitkovou vodu (TUV)

Uzivatelské rozhrani na vnitfni jednotce

Samostatné lidské komfortni rozhrani ( pouzivané jako pokojovy
termostat)

Podlahové topeni

Radiatory, konvektory tepelného €erpadla nebo jednotky s ventilatory

ooo0oTo ON>

3 Provoz

3.1 Uzivatelské rozhrani: prehled

UZivatelské rozhrani obsahuje nasledujici soucasti:

a Ukazatel stavu
b LCD obrazovka
c Otoc¢né ovladace a tlacitka

Ukazatel stavu

LED kontrolky ukazatele stavu se rozsviti nebo blikaji a znazornuji
provozni rezim jednotky.

LED Rezim Popis
Blikajici modra |Pohotovostni  |Jednotka neni v provozu.
rezim
Svitici modra  |Provoz Jednotka je v provozu.
Blikajici Porucha Doslo k poruse.
Cervena .

Podrobnéjsi informace viz

"6.1 Chcete-li zobrazit text
napovédy v pfipadé poruchy" na
strance 12.

LCD obrazovka

LCD obrazovka ma funkci spanku. Po urcit¢é dobé necinnosti
obrazovka ztmavne. Stisknutim jakéhokoliv tladitka nebo otocenim
ovladace se displej probudi. Doba necinnosti se muze liSit v
zavislosti na Urovni opravnéni uzivatele:

= Uzivatel nebo Pokroc¢ily koncovy uzivatel: 15 min
= Technik:1h

Otocné ovladace a tlacitka

Otocné ovladace a tlacitka muzete pouzit:

= K prochazeni obrazovkami, nabidkami a nastavenimi LCD
obrazovky

= K nastaveni hodnot

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569812-1 — 2019.02
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3 Provoz

Polozka Popis a|1 a|2
a |Levy Béhem pouziti levého otoéného ovladace se na
oto&ny levé strané displeje na LCD zobrazuje oblouk. i— Q /‘ 26Feb2019 |
5 22:19
oviadag = @:-O : Oftocte, poté stisknéte levy otocny & 0
ovladag. Prochazejte strukturou nabidky. @ {xx} ﬁ c
« {0::O : Otoéte levym otoénym ovladadem. i1 3 ‘ 2 d
Vyberte polozku nabidky. i2 i !
= Qu--O : Stisknéte levy otoény ovladad. i3 S @ 1.6 @ @_ 1
Potvrdte vybér nebo prejdéte do dil&i nabidky. / = bar N\ ¢
b |Tlagitko |4 Stisknéte k pfechodu o 1 krok zpét ve strukture h———(1 ||| 52 ‘ 2
Zpét nabidky. —e3
c |Tlagitko A Stisknéte k pfechodu na vychozi (domovskou) !
Domu obrazovku. 91 92 g3 g4 f1 2
d |Tlac¢itko ?: Stisknéte pro zobrazeni textu napovedy Mozné cinnosti na této obrazovce
Napovéda csj?SU\gzlez:)m s aktualni strankou (pokud je k ©--O Prochazejte seznamem hlavni nabidky.
pozict). @:-O  |Prejdéte na obrazovku hlavni nabidky.
e |Pravy Béhem pouziti pravého oto¢ného ovladace se na p Aktivuite/deaktivuite zalozk
otocny pravé strané displeje na LCD zobrazuje oblouk. - lvujte/deaklivujte zalozky.
ovladad = O---@): Otocte, poté stisknéte pravy otocny Polozka Popis
ovladac. ’Zméﬁte ) hodncztu nebo nastaveni, a |Tepla uzitkova voda
zobrazené na pravé strané obrazovky. — -
at C‘g Tepla uzitkova voda
= O---Ol: Ototte pravym otoénym ovladacem.
Prochazejte moznymi hodnotami a nastavenimi. a2 @ ZméFena teplota v nadri®
= O--°Q.: Stisknéte pravy otoény ovladac. . .
Potvrdte vybér a prejdéte k dalSi polozce b_|Aktuéini datum a éas
nabidky. c |Dezinfekce / Vykonny
¥ |Aktivni dezinfekéni rezim
3.2 Mozné obrazovky: Prehled LP Aktivni vykonny provoz
Nasleduijici obrazovky jsou nejb&znéjsi: d |Prostorovy provozni rezim
s Chlazeni
e Topeni
a

e |Venkovni/ tichy rezim

e1| (6) |Zméfena venkovni teplota™

e

e2| {& |Aktivni tichy rezim

3 Venkovni potrubi solank
- b e -[W enkovni potrubi solanky

f |Vnitini jednotka / Nadrz na teplou uzitkovou vodu
f1 Vnitfni podlahova jednotka s integrovanou nadrzi

e il
Y o
f2| 18 |Tlak vody
+
I
c1 c2

Domovska obrazovka
Hlavni nabidka

T o

c1: Obrazovka nastaveni
c2: Podrobna obrazovka s hodnotami

3.2.1 Domovska obrazovka

Stisknutim tladitka A se vratite na domovskou obrazovku. Uvidite
prehled konfigurace jednotky a pokojové teploty a nastavené teploty.
Na domovské obrazovce jsou zobrazeny pouze symboly souvisejici
s vasi konfiguraci.

Navod k obsluze DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
4 Daikin Altherma 3 GEO
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3 Provoz

Polozka | Popis

Polozka Popis

g |Hlavni zéna

g1 |Typ instalovaného pokojového termostatu:

@ Provozni rezim jednotky je vybran na zakladé
teploty okoli samostatného lidského komfortniho
rozhrani ( pouzitého jako pokojovy termostat).

Provozni rezim jednotky je vybran na zakladé
externiho pokojového termostatu (dratového nebo
bezdratového).

— |Zadny nainstalovany nebo nastaveny pokojovy
termostat. Provozni rezim jednotky je zvolen na
zakladé teploty vystupni vody bez ohledu na
skute€nou pokojovou teplotu a/nebo pozadavek na
vytapéni mistnosti.

g2 |Instalovany typ topidla:

EEEEE Podlahové topeni
Jednotka s ventilatory

M |rRadiator

93| (21 |Zméfena pokojova teplota™

g4 @ Nastavena teplota vystupni vody"

h |Rezim dovolena
‘Aktivni rezim dovolena

i |Doplikova zéna

i1 |Typ instalovaného pokojového termostatu:

Provozni rezim jednotky je vybran na zakladé
externiho pokojového termostatu (dratového nebo
bezdratového).

— |Zadny nainstalovany nebo nastaveny pokojovy
termostat. Provozni rezim jednotky je zvolen na
zakladé teploty vystupni vody bez ohledu na
skute€nou pokojovou teplotu a/nebo pozadavek na
vytapéni mistnosti.

i2 |Instalovany typ topidla:

EEEEE Podlahové topeni
Jednotka s ventilatory

o Radiator

i3 | (18 |Nastavena teplota vystupni vody"

j |Porucha
[\ |Doslo k porue.

& Podrobnéjsi informace viz "6.1 Chcete-li zobrazit
text napovédy v pfipadé poruchy" na strance 12.

(1) Pokud odpovidajici provoz (napfiklad prostorové vytapéni)
neni aktivni, je krouzek Sedy.

3.2.2 Hlavni nabidka

Na domovské obrazovce stisknéte ©@z:<O pro zobrazeni obrazovky
hlavni nabidky. V hlavni nabidce mlzete ziskat pfistup k rlznym
obrazovkam pro nastaveni teploty a dil¢im nabidkam.

O\ nebo /N porucha |Omezeni: Zobrazi se pouze pokud dojde k
poruse.

zobrazit text napovédy v pfipadé
poruchy" na strance 12.

Omezeni: Zobrazi se pouze pokud vnitfni
jednotku ovlada lidské komfortni rozhrani
( pouzivané jako pokojovy termostat).

@Mistnost

Nastavte pokojovou teplotu.

Zobrazi prislusny symbol pro typ topného
zafizeni ve vasi hlavni zoné.

@ Hlavni zdna

Nastavte vystupni teplotu vody hlavni zény.

Omezeni: Zobrazi se pouze pokud existuji
dvé zony teploty vystupni vody. Zobrazi
pfislusny symbol pro typ topného zafizeni
ve vasi doplrikové zéné.

l]]]' Doplikova zéna

Nastavte vystupni teplotu vody doplrikové

zbny.
LE Prostorové Omezeni: Pouze pro modely pro topeni/
vytapéni/chlazeni |Cchlazeni.

Zobrazi pfislusny symbol vasi jednotky.

Prejdéte do rezimu topeni nebo chlazeni.
[—J‘ N&dr3 Nastavte maximalni teplotu v nadrzi na

teplou uzitkovou vodu.

Poskytuje pfistup k nastavenim uzivatele,
napriklad rezimu dovolené a tichého
rezimu.

O Nastaveni
uzivatele

Zobrazuje udaje a informace o vnitfni
jednotce.

@ Informace

X Nastaveni Omezeni: Pouze pro technika.

technika Poskytuje pristup k pokrogilym nastavenim.

@ Uvedeni do Omezeni: Pouze pro technika.

provozu Provadi zkousky a udrzbu.

8 Profil uzivatele |Zménte aktivni profil uZivatele.

Zapnéte nebo vypnéte funkci topeni/
chlazeni a ohfev teplé uzitkové vody.

d) Provoz

Mozné c¢innosti na této obrazovce

3.2.3 Obrazovka nastaveni

Obrazovka nastaveni se zobrazuje u obrazovek popisujicich
soucasti systému, které vyzaduji nastaveni teploty/hodnoty.

Priklad:

= Obrazovka pokojové teploty
= Obrazovka hlavni zény

= Obrazovka doplikové zény

= Obrazovka teplota v nadrzi

d
a2 b2 *
e d d
at e b1\
Mozné ¢innosti na této obrazovce
©---0O Prochazejte seznamem dil¢i nabidky.

@O |Prejdéte do dil&i nabidky.

©---0 Prochazejte seznamem. O---0} thTa;/te a automaticky pouZijte pozadovanou
eplotu.
@O |Vstupte do diléi nabidky. P
? Aktivujte/deaktivujte zalozky.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Navod k obsluze
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3 Provoz

Polozka Popis

Minimalni teplotni limit a1l |Pevné dany jednotkou

a2 |Omezeno technikem

Maximalni teplotni limit b1 |Pevné dany jednotkou

b2 |Omezeno technikem

Aktualni teplota c |Zméfena jednotkou

Pozadovana teplota Pomoci pravého oto¢ného
ovladace snizte/zvyste

teplotu.

Dil¢i nabidka e |Otocte nebo stisknéte levy
oto¢ny ovlada¢ pro pfechod
do dil¢i nabidky.

3.24 Podrobna obrazovka s hodnotami

I
| |
a b
a Nastaveni
b Hodnoty

Mozné ¢innosti na této obrazovce

©---0O Prochazejte seznamem nastaveni.

(ORI} Zménte hodnotu.

O---Q. |Prejdéte k dal§imu nastaveni.

Q:e-O Potvrdte zmény a pokracuijte.

3.3 Ovladani prostorového vytapéni/
chlazeni

3.31 Nastaveni prostorového provozniho
rezimu

Chcete-li nastavit prostorovy provozni rezim

1 |Prejdéte na [4.1]: Prostorové vytapéni/chlazeni | {Qz-O
> Provozni rezim

2 |Vyberte nékterou z nasledujicich moznosti: QO
= Topeni: Pouze rezim topeni
= Chlaz.: Pouze rezim chlazeni

= Automaticky: Provozni rezim se zméni
automaticky podle venkovni teploty. Omezeno
podle planu provozniho rezimu.

Chcete-li omezit automatické prepinani dle mési¢niho planu

Podminky: Nastavte reZzim prostorového provozu na Automaticky.

1 |Prejdéte na [4.2]: Prostorové vytapéni/chlazeni| Qs -O
> Plan provozniho rezimu.

2 |Zvolte mésic. ©---0O

3 |U kazdého mésice vyberte moznost: O-- QL
= Reverzibilni: Neni omezeno
= Pouze topeni: Omezeno

= Pouze chlazeni: Omezeno

3.3.2 Chcete-li zménit pozadovanou pokojovou
teplotu
Béhem ovladani pokojové teploty muzete pouzit obrazovku

nastaveni pokojové teploty ke zjisténi a Upravé pozadované
pokojové teploty.

1 |Pfejdéte na [1]: Mistnost. QO

Uprostfed obrazovky nastaveni mizete zjistit
pozadovanou a skute€¢nou pokojovou teplotu.

2 |Zménte pozadovanou pokojovou teplotu. O---0}

Jestlize je planovani spusténo po zméné pozadované pokojové
teploty

= Teplota zUstane stejna, pokud neni naplanovana zadna ¢innost.

= Pozadovana pokojova teplota se vrati na naplanovanou hodnotu
kdykoliv dojde k naplanované &innosti.

Naplanovanému chovani se mlzete vyhnout (do¢asnym) vypnutim
planu.
Chcete-li vypnout plan pokojové teploty

1 |Prejdéte na [1.1]: Mistnost > Plan. QO

2 |Vyberte Ne. Q-0

3.3.3 Chcete-li zménit pozadovanou teplotu
vystupni vody

INFORMACE

Vystupni voda je voda, ktera je sméfovana do emitorli
tepla. Pozadovana teplota vystupni vody je nastavena
instalac¢nim technikem dle typu emitorG tepla. Nastaveni
teploty vystupni vody upravuijte pouze v pfipadé problémda.

MUzZete pouzit obrazovku nastaveni teploty vystupni vody ke zjisténi
a upraveni pozadované teploty vystupni vody.

1 |Pfejdéte na [2]: Hlavni zdna nebo [3]: Doplihkova Q::-O
zdéna.

Uprostied obrazovky nastaveni mizete zjistit
pozadovanou a skute¢nou teplotu vystupni vody.

2 |Nastavte pozadovanou teplotu vystupni vody. O---01

3.4 Ovladani teplé uzitkové vody

3.41 Rezim opétovného ohievu

V rezimu opétovného ohfevu se nadrz na TUV nepfretrzité ohfiva na
teplotu zobrazenou na domovské strance (napfiklad 50°C).

Tt

60°C
50°C
40°C
15°C 4o e s
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi TUV
t Cas

3.4.2 Planovany rezim

4 |Potvrdte zmény @ V planovaném rezimu nadrz na TUV ohfiva teplou vodu podle planu.
Nejlepsim ¢asem pro povoleni ohfevu teplé vody nadrze je v noci,
protoZe pozadavek na prostorové vytapéni je nizsi.

Priklad:
Navod k obsluze DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Provoz

Tel
60°C
50°C 1
40°C A
15°C
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrzi TUV
t Cas

3.43 Planovany + opétovny ohiev

V planovaném rezimu + rezimu opétovného ohfevu je nastaveni
teploty teplé uzitkové vody stejné jako u planovaného rezimu. Pokud
v8ak teplota v nadrzi na TUV poklesne pod pfednastavenou hodnotu
(= teplota opétovného ohfevu - hodnota hystereze; napfiklad: 35°C),
za€ne nadrz na TUV ohfivat vodu, dokud nedosahne nastavené
teploty opétovného ohfevu (napfiklad 45°C). Tim se zajisti, Zze vzdy
bude k dispozici minimalni mnozstvi teplé vody.

Piklad:
Tt

60°C 1
50°C
45°C 1
35°C 1

15°C oot

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Teplota v nadrzi TUV
t Cas

3.4.4 Pouziti funkce vykonného ohievu TUV

Informace o vykonném provozu

Vykonny provoz umozfiuje ohfev teplé uzitkové vody pomoci
zalozniho ohfivace. Pouzijte tento rezim ve dnech, kdy je zapotfebi
vice teplé vody nez obvykle.

Chcete-li zkontrolovat, zda je aktivni rezim vykonného provozu

Pokud je na domovské strance zobrazen A’:\ je aktivni rezim
vykonného provozu.

Aktivujte nebo deaktivujte Vykonny provoz nasledovné:

Q-0
TS)

1 |Prejdéte na [5.1]: Nadrz > Vykonny provoz

2 |Zapnéte nebo vypnéte vykonny provoz (Vypnuto
nebo Zapnuto).

Priklad pouziti: Potrebujete okamzité vice teplé vody
Pokud jste v nasleduijici situaci:
= Uz jste spotfebovali vétSinu své teplé uZitkové vody.

= Nem0zete ¢ekat na dal$i planovanou ¢innost k ohfevu nadrze na
teplou uzitkovou vodu.

V takovém pfipadé muzete aktivovat vykonny provoz. Nadrz na
teplou uzitkovou vodu spusti ohfev vody na Komfort teplotu.

3.5 Pokrocilé pouziti

Mnozstvi informaci, které mlzete zjistit ve struktufe nabidky, zavisi
na urovni opravnéni uzivatele:
= Uzivatel: Standardni rezim

= Pokrocily koncovy uzivatel: Mlzete zjistit vice informaci

Zména urovné opravnéni uzivatele

Uroveri opravnéni uzivatele mizete zménit nasledovné:

1 |Prejdéte do [B]: Profil uzivatele. QO
2 |Zadejte pfislusny kéd pro opravnéni uZivatele. —
= Posunite kurzor zleva doprava. {ORN®)
= Prochazejte seznamem cislic a zménte vybranou| O-- @l
Cislici.
= Potvrdte kddem pin a pokracujte. Q:z-O

Kéd pin uzivatele
Kéd pin Uzivatel je 0000.
Kod pin pokrocilého uzivatele

Kod pin Pokroc¢ily koncovy uzivatel je 1234. Nyni budou
zobrazeny dal$i polozky nabidky pro daného uzivatele.

3.6 Obrazovka planu: Priklad

Na tomto pfikladu je znazornéno, jak nastavit plan pokojové teploty v
rezimu topeni pro hlavni zénu.

INFORMACE

Postupy k naprogramovani dalSich pland jsou podobné.

Chcete-li naprogramovat plan

Priklad: Chcete naprogramovat nasleduijici plan:

Def.uziv.1
Po [ — — |
Ut [ — — |
St [ — — |
Ct [ — — |
P4 ] — — ]

Nutna podminka: Plan pokojové teploty je dispozici pouze pokud je
aktivni ovladani pomoci pokojového termostatu. Pokud je aktivni
ovladani teploty vystupni vody, mizete misto toho naprogramovat
plan hlavni zény.

1 Prejdéte do planu.

2 (volitelné) Vymazte obsah planu celého tydne nebo obsah
planu pro vybrany den.

Naprogramujte plan na Pondéli.

3

4 Zkopirujte plan do dalSich pracovnich dni.

5 Naprogramujte plan na Sobota a zkopirujte jej do Nedéle.
6

Zadejte nazev planu.

Prechod do planu:

QO
QO
QO

1 |Prejdéte na [1.1]: Mistnost > Plan.
2 |Nastavte plan na Ano.

3 |Prejdéte na [1.2]: Mistnost > Plan topeni.

Vymazani obsahu tydenniho planu:

1 |Vyberte nazev aktualniho planu.

Def.uziv.1

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569812-1 — 2019.02

DAIKIN

Navod k obsluze

7



3 Provoz

2 |Vyberte Vymazat. Q@O Zkopirovani planu do dalSich pracovnich dni:
1 |Vyberte Pondéli. Q:-O
Def.uziv.1
~ Po (] 0
i vymazat Ut ] ——
Al Prejmenovat St [ —————— |
% Vybrat g; EI:E
So ] —
Ne ] —
3 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q-0
- . . 2 |Vyberte Kopi t. QO
Vymazani obsahu denniho planu: yberte Kopirova
1 |Vyberte den, ve kterém chcete vymazat obsah. QO
Napfiklad Patek
W Vymazat
o DeDf.uiiv.1 . @ Upravit
Ut ] s — i ] Kopirovat
St [ — — B
Ct [ — — B
Pa [ — — N
z‘g El:|:'§ Vysledek: Vedle kopirovaného dne je zobrazeno
nen
U y. Q:-O
2 |Vyberte Vymazat. QO 3 |Vyberte Utery
Def.uziv.1
Po [ —_ m(u[e}
Ut ] —
St ] —
W Vymazat C{ ] — |
@ Upravit :: El:E
Kopirovat Ne e —
3 |Vyberte OK pro potvrzeni. QO 4 |Vyberte Vlozit @
Naprogramovani planu na Pondéli: .
w Vymazat
1 |Vyberte Pondéli. QO & pravit
Def.uziv.1 Kopirovat
Po e — Vlozit
Ut I —
St o————————— 1
Ct o————————— 1
Pa o————————— 1 7 .
SZ o — Vysledek:
Ne o————————— 1 Def.uziv.1
Po I ——— 5[0
Ut [ — — B
2 |Vyberte Upravit. QO st [ —
Ct [ —
Pa e —
So e ——
Ne e ——
W Vymazat
(@ Upravit 5 |Zopakujte tento postup pro v&echny pracovni dny. —
Kopirovat
Def.uziv.1
Po [ ———— [0
Ut [ — — B
3 |Pomoci levého otoéného ovladace prejdéte do ©:--0 gt e —
~ . . v s v [ —
polozky a pomoci pravého otoéného ovladace O @) e
polozku upravte. Pro kazdy den Ize naprogramovat So OD————m
> v, . v . . v Ne ] —
az 6 Cinnosti. Na listé ma vysoka teplota tmavsi

barvu nez nizka teplota.

Naprogramovani planu na Sobota a zkopirovani do Nedéle.
DO‘:-?_%E Fe 1 |Vyberte Sobota. Q:-O
6:00 20:0 22:00 1&°C 2 |Vyberte Upravit. Q:-O
187::3:0 ;?2 T 3 |Pomoci levého oto¢ného ovladace prejdéte do ©---0
polozky a pomoci pravého oto¢ného ovladace 003

poloZku upravte.

Poznamka: Chcete-li vymazat Cinnost, nastavte jeji

¢as jako Cas predchozi ginnosti. DO‘:Q_EE So
4 |Potvrdte zmény. QO 8:00 21°C
Vysledek: Plam pro Pondéli je definovan. Hodnota 23:00 18°C

posledni ¢innosti plati az do dal$i naprogramované -
¢innosti. V tomto pfikladu je pondéli prvnim
naprogramovanym dnem. Posledni naprogramovana

¢innost tedy plati az do prvni ¢innosti pfisti pondéli. Potvrdte zmény. QO

5 |Vyberte Sobota. Qs O
Navod k obsluze DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Provoz

6 |Vyberte Kopirovat. QO
7 |Vyberte Nedéle. QO
8 |Vyberte Vlozit. QO
Vysledek:
Def.uziv.1

Po [ ] — — ]

Ut [ — — N

St [ — — N

Ct [ — — N

Pa [ — — N

So [me—______a5[e]

Ne [n/— &5

Zména nazvu planu:

INFORMACE

Ne v8echny plany Ize pfejmenovat.

1 |Vyberte nazev aktualniho planu. Q:-O
Def.uziv.1
Po | ———__ (n]
Ut | ———__ (n]
St | ——— (N
Ct | ——— (N
Pa | ——— (N

2 |Vyberte Prrejmenovat. Q-0
ﬁ Vymazat
AI Pfejmenovat
{nb Vybrat

3 |(voliteIné) Chcete-li vymazat aktualni nazev planu, O---Q

prochazejte seznamem znaklli, dokud se nezobrazi
«, poté jeho stisknutim odstrarite pfedchozi znak.
Zopakujte pro kazdy znak nazvu planu.

4 |Chcete-li pojmenovat aktualni plan, prochazejte O Q)
seznamem znakl a vzdy potvrdte vybrany znak.
Nazev planu muze obsahovat az 15 znakd.

5 |Potvrdte novy nazev. Q:-O
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Navod k obsluze
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3 Provoz

3.7 Struktura nabidky: prehled nastaveni uzivatele

INFORMACE

V zavislosti na zvolenych nastavenich technika a typu
jednotky budou nastaveni zobrazena nebo skryta.

[1] Mistnost ‘) ﬂ(
Plan
Plan topeni
Plan chlazeni
Protimrazova ochrana - -
Rozsah nastavené hodnoty [1.4] Protimrazova ochrana
Trvala odchylka pokojového snimace Aktivace
Nastavena pokojova teplota
[2] Hiavni zéna ‘)ﬂ(
Plan [1.5] Rozsah nastavené hodnoty
Plan topeni Minimalni teplota topeni
Plan chlazeni Maximalni teplota topeni
Rezim nast. hodnoty Minimalni teplota chlazeni
Kfivka topeni dle pocasi Maximalni teplota chlazeni

Kfivka chlazeni dle pocasi
Typ kfivky dle pocasi

[3] Dopliikova zéna ‘)ﬂ(
Plan
Plan topeni —| [7.2] Cas/datum
Plan chlazeni .
.. Hodiny
Rezim nast. hodnoty Mi
- . . inuty
Kfivka topeni dle pocasi
o . ot Rok
Kfivka chlazeni dle pocasi <
Typ Kfivky dle potasi Mésic
Den
[4] Prostorové vytapéni/chlazeni Letni Cas
Format
Provozni rezim
Plan provozniho rezimu —>| [7.3] Dovolena
Aktivace
[5] Nadrz ‘)ﬁ( od
Vykonny provoz Do
Komfortni nastavena teplota
Eko nastavena teplota —>| [7.4] Tichy
Nastavena teplota opétovného ohfevu Aktivace
Plan Plan
Typ kfivky dle poCasi Uroven
7] Nastaveni uzivatele
7] —| [7.5] Cena elektfiny
Jazyk -
Cas/datum ] Vyvsoke‘
Dovolena Stfedni
Tichy | Nizké
Cena elektfiny : Plan

(*) Cena plynu

[8] Informace

Udaj ii y
aje o energil [8.1] Udaje o energii

Historie poruch

Informace o prodejci Vstup elektfiny
Snimace Vytvorené teplo
Akéni ¢leny

Provozni rezimy

O aplikaci

Stav pfipojeni
Provozni hodiny

| [B] Profil uzivatele

[C]Provoz

Mistnost
Prostorové vytapéni/chlazeni
Nadrz

Obrazovka nastaveni

(*) Nema vyznam

Navod k obsluze DAIKIN
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4 Tipy pro usporu energie

3.8 Nastaveni technika: tabulky, které
musi vyplnit instala¢ni technik

3.8.1 Konfiguraéni pravodce

Nastaveni ‘ Vyplnite...

Systém

Typ vnitrni jednotky (pouze
pro ¢teni)

Typ zalozniho ohrivace
(pouze pro ¢teni) [9.3.1]
Tepld uzitkova voda[9.2.1]

Nouzovy [9.5]
Pocet zoén [4.4]

Zalozni ohrivac
Napéti [9.3.2]
Maximdlni vykon [9.3.9]

Hlavni zdna

Typ zarice [2.7]

Ovladani [2.9]

Rezim nast. hodnoty [2.4]
Plan [2.1]

Typ krivky dle pocasi [2.E]

Doplikova zéna (pouze pokud [4.4] = 1, dvé zény)

Typ zarice [3.7]

Ovladani (pouze pro éteni) [3.9]

Rezim nast. hodnoty [3.4]
Plan [3.1]
Typ krivky dle pocasi [3.C]

Nadrz

Rezim zahrivani [5.6]

Komfortni nastavena
teplota [5.2]

Eko nastavend teplota[5.3]

Nastavena teplota
opétovného ohrevu [5.4]

3.8.2 Nabidka nastaveni

Nastaveni ‘ Vyplnte...

Hlavni zéna
‘Typ termostatu [2.A] ‘
Doplikova zéna (pokud je to vhodné)
‘Typ termostatu [3.A] ‘

Informace

‘In-For‘mace o prodejci [8.3] ‘

4 Tipy pro usporu energie

Tipy pro pokojovou teplotu

= Ujistéte se, Zze pozadovana pokojova teplota neni NIKDY pfili§
vysoka (v rezimu topeni) nebo pfili§ nizka (v rezimu chlazeni), ale
VZDY podle vasich aktualnich potfeb. Kazdy uSetfeny stupefi
muze usetfit az 6% nakladl za topeni/chlazeni.

= NEZVYSUJTE pozadovanou pokojovou teplotu, aby se urychlilo
zahFivani prostoru. Prostor se rychleji NEZAHREJE.

= Pokud vas systém obsahuje pomalé tepelné emitory (pfiklad:
podlahové topeni), vyhnéte se velkému kolisani pozadované
pokojové teploty a NENECHAVEJTE pokojovou teplotu pfilis
klesnout. Opétovné zahfati mistnosti bude trvat déle a spotfebuje
se vice energie.

= Pro bézné potieby prostorového vytapéni nebo chlazeni pouZijte
tydenni plan. V pfipadé potfeby mizete snadno zmeénit hodnoty
oproti planu:

= Pro krat§i dobu: muzete potlacit naplanovanou pokojovou
teplotu. Priklad: Pokud mate vecirek nebo kdyz odchazite na
nékolik hodin.

= Pro del$i obdobi: muzete pouzit rezim dovolené. Priklad: Kdyz
béhem dovolené zlstavate doma, nebo kdyz béhem dovolené
odjizdite mimo domov.

Tipy pro teplotu v nadrzi na TUV

= Pro béznou potfebu teplé uzitkové vody pozivejte tydenni plan
(pouze v planovaném rezimu).

= Naprogramujte ohfev nadrze na TUV na prednastavenou
hodnotu (Komfort = vys$si teplota v nadrzi na TUV) na noc,
protoZe je niz$i potfeba na prostorové vytapéni.

= Jestlize ohfev nadrze na TUV pouze v noci neni dostatecneé,
naprogramujte dodate¢ny ohfev TUV na prfednastavenou
hodnotu (Eko = nizsi teplota v nadrzi na TUV) béhem dne.

= Ujistéte se, e pozadovana teplota v nadrzi na TUV NENI pfili§
vysoka. Priklad: Po instalaci snizujte teplotu v nadrzi na TUV
kazdy den o 1°C a kontrolujte, zda mate stale dostatek teplé vody.

= Naprogramujte spinani Cerpadla teplé uzitkové vody pouze b&éhem
doby, kdy je nutna okamzita potfeba teplé vody. Pfiklad: Rano a
vecer.

5 Udrzba a servis

5.1 Prehled: udrzba s servis

Technik musi provadét kazdoro¢ni udrzbu. Kontakt/Cislo helpdesku
muzete najit pomoci uzivatelského rozhrani.

Jako koncovy uzivatel musite:
= Udrzovat prostor v okoli jednotky v Cistoté.

= Udrzovat uzivatelské rozhrani v Cistoté pomoci mékkého vihkého
hadfiku. NEPOUZIVEJTE 2adné &istici prostfedky.

= Pravidelné kontrolujte, zda je tlak vody vy$Si nez 1 bar.
Chladivo

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s
chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné Ggistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, Ze chladivo v systému je bez zapachu.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Odstranovani problému

A VYSTRAHA

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo unikne
do mistnosti a dostane se do kontaktu s otevienym

plamenem horaku,

topenim nebo vafiCem, muize to

zpusobit vznik pozaru nebo nebezpecnych plynd.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a
obratte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou

jednotku.
Jednotku

NEPOUZIVEJTE,

dokud servisni technik

nepotvrdi, Ze byla dokonCena oprava mista, kde doslo

k Uniku chladiva.

Mozna pri¢ina

Napravné opatreni

Pozadované pokojové teploty
nelze dosahnout.

Zvyste pozadovanou teplotu
vystupni vody dle typu emitoru
tepla. Viz "3.3.3 Chcete-li zménit

vody" na strance 6.

pozadovanou teplotu vystupni

Kfivka dle pocasi je nastavena
nespravné.

Upravte kfivku dle pocasi. Viz
referencni pfirucka pro uzivatele.

6.3
chladna

Priznak: Voda v kohoutku je pfilis

5.2
helpdesku

Chcete-li zjistit kontakt/Cislo

Mozna pri¢ina

Napravné opatreni

Muze vam dojit tepla uzitkova
voda z diivodu neobvykle vysoké
spotfeby.

Vykonny provoz nadrze na

1 |Pfejdéte na [8.3]: Informace > Informace o

prodejci.

@O

6 Odstranovani problému

6.1

Chcete-li zobrazit text napovédy v

pripadé poruchy

V pfipadé poruchy se na domovské obrazovce objevi nasledujici v

zavislosti na zavaznosti:
. Q: Chyba

. &: Porucha

Kratky a dlouhy popis poruchy zobrazite nasledovné:

chyby a chybovy kod.

Vysledek: na obrazovce se zobrazi kratky popis

1 |Stisknéte levy oto¢ny ovladac pro otevieni hlavni Q:o°O
nabidky a prejdéte do Porucha.

PFili§ nizka pozadovana teplota
v nadrzi na TUV.

TUV. Tato €innost v§ak

Jestlize se problémy opakované

Pokud potfebujete teplou
uzitkovou vodu ihned, aktivujte

spotfebovava energii navic. Viz
"3.4.4 Pouziti funkce vykonného
ohfevu TUV" na strance 7.

denné vyskytuiji, provedte
néktery z nasledujicich kroku:

= Zvyste pfednastavenou teplotu

v nadrzi na TUV. Viz
referenéni pfirucka pro
uzivatele.

= Upravte plan teploty v nadrzi
na TUV. Priklad:
Naprogramujte doplrikové
ohfati nadrze na TUV na
prednastavenou hodnotu (Eko
nastavenad teplota = niz8i
teplota v nadrzi) béhem dne.
Viz "3.6 Obrazovka planu:
Pfiklad" na strance 7.

2 |Stisknéte ? na chybové obrazovce. ?
Vysledek: na obrazovce se zobrazi dlouhy popis
chyby.
6.2 Pfriznak: ve svém obyvacim pokoji

citite prilis velky chlad (teplo)

Mozna pric¢ina

Napravné opatreni

P¥ili§ nizka (vysoka) pozadovana
pokojova teplota.

Zvyste (snizte) pozadovanou
pokojovou teplotu. Viz

"3.3.2 Chcete-li zménit
pozadovanou pokojovou
teplotu" na strance 6.

Jestlize se problém opakované
denné vyskytuje, provedte
néktery z nasledujicich kroku:

= Zvyste (snizte)
prednastavenou pokojovou
teplotu. Viz referenéni pFirucka
pro uzivatele.

= Upravte plan pokojové teploty.
Viz "3.6 Obrazovka planu:
Pfiklad" na strance 7.

6.4
Cerpadla

Priznak: Porucha tepelného

Pokud dojde k poruse tepelného cerpadla, muze zalozni ohfiva¢
slouzit jako nouzovy zdroj tepla a automaticky nebo ruéné muize

prevzit tepelnou zatéz.

= Pokud je automaticky nouzovy provoz nastaven na Automaticky
a dojde k poruse tepelného Cerpadla, zalozni ohfiva¢ automaticky
prevezme tepelnou zatéz a ohfev teplé uzitkové vody.

= Pokud dojde k poruSe tepelného Cerpadla a automaticky nouzovy
provoz je nastaven na Manualné, dojde k vypnuti ohfevu teplé
uzitkové vody a prostorového vytapéni a bude je nutné zapnout
manualné pomoci uzivatelského rozhrani. Pro manualni obnoveni
provozu pfejdéte na obrazovku hlavni nabidky Porucha, kde vas
uzivatelské rozhrani poté pozada o potvrzeni, zda mlze zalozni
ohfivac¢ prevzit tepelnou zatéz &i nikoliv.

Pokud dojde k poruse tepelného Cerpadla, na uzivatelském rozhrani

se zobrazi ¢ nebo &

Mozna pri¢ina

Napravné opatreni

Tepelné Cerpadlo je poskozeno.

Viz "6.1 Chcete-li zobrazit text
napovédy v pfipadé poruchy" na
strance 12.

INFORMACE

Pokud zalozni ohfiva¢ pfevezme tepelnou zatéz, bude
spotreba elektrické energie vyznamné vyssi.

Navod k obsluze
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7 Likvidace

6.5

Pfriznak: Systém vydava po
uvedeni do provozu bublavé zvuky

Mozna pri¢ina Napravné opatreni

V systému se nachazi vzduch.  |Odvzdusnéte systém.®

Rizné poruchy. Zkontrolujte, zda je na domovské

obrazovce uzivatelského

rozhrani zobrazeno Q nebo &
Podrobnéjsi informace o poruse
viz "6.1 Chcete-li zobrazit text
napovédy v pfipadé poruchy" na
strance 12.

(@) Doporuéujeme provést odvzdusnéni pomoci funkce
odvzdu$néni jednotky (musi provést technik). Pokud
odvzdusnite topidla &i kolektory méjte na paméti
nasleduijici:

A

VYSTRAHA

Odvzdusnéni topidel nebo kolektoru. Pred
odvzdusnénim topidel nebo kolektort zkontrolujte, zda je
na domovskych strankach uzivatelského rozhrani

zobrazeno Q nebo &
= Pokud ne, mlzete ihned zahdjit proces odvzdusnéni.

= Pokud ano, ujistéte se, ze je mistnost, kde chcete
provadét odvzdusnéni dostatecné vétrana. Duvod:
Muize dojit k Uniku chladiva do vodniho okruhu a
nasledné do mistnosti, kde provadite odvzdu$néni
topidel nebo kolektord.

Likvidace

POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pFislunymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

8

Slovnik pojmu

TUV = tepla uzitkova voda

Teplda voda pouzitda v jakémkoliv typu budovy pro ucely
doméacnosti.

Tepl.vyst. vody = Vystupni teplota vody

Teplota vody na vystupu z tepelného Cerpadla.
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