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1 Acerca deste documento

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:

= Leia a documentacdo atentamente antes de operar a interface de
utilizador, de forma a assegurar o melhor desempenho possivel.

= Solicite ao instalador informagdes acerca das regulagdes que este
utilizou para configurar o seu sistema. Verifique se este
preencheu as tabelas de regulagbes do instalador. Em caso
negativo, solicite-lhe que o faga.

= Guarde a documentagédo para consulta futura.

= Precaugdes de seguranga gerais:
= Instru¢des de seguranga que deve ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Manual de operagodes:
= Guia rapido para uma utilizagéo basica
= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Guia de referéncia do utilizador:

= Instrugdes detalhadas passo a passo e informagdes de apoio
para uma utilizagéo basica e avancada

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Manual de instalagao:

= Instrugdes de instalacéo

= Formato: Papel (na caixa da unidade)
= Guia de referéncia do instalador:

» Preparagdo da instalacdo, boas praticas, dados de
referéncia, ...

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Livro de anexo para equipamento opcional:

= Informagdes adicionais sobre como instalar equipamento
opcional

= Formato: Papel (na caixa da unidade) + Ficheiros digitais em
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

As atualizagbes mais recentes da documentagéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
instalador.

A documentacgédo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugoes.

Aplicagao Daikin Online Control Heating

VDA’K’N Se instalada pelo seu instalador, pode utilizar a
aplicagcao Daikin Online Control Heating para
controlar e monitorizar o estado do seu sistema
de bomba de calor Daikin Altherma. Para obter
mais informagdes, consulte:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

ElicSE

HEATING

Estruturas de navegacao

As estruturas de navegacgéo (exemplo: [4.3]) ajudam-no a localizar
onde se encontra na estrutura do menu da interface de utilizador.

1 |Para ativar as estruturas de navegacao: no ecra ?
inicial ou no ecra do menu principal, pressione o
botéo Ajuda. As estruturas de navegacao aparecem
no canto superior esquerdo do ecra.

2 |Para desativar as estruturas de navegacéo: ?
pressione novamente o botdo Ajuda.

Este documento também apresenta estas estruturas de navegacéo.
Exemplo:

o 1 |Aceda a [4.3]: Arrefecimento/Aquecimento Q:-O
Publico-alvo ambiente > Intervalos de funcionamento.
Utilizadores finais S

Isto significa:

Conjunto de documentagao
Este documento faz parte de um conjunto de documentacdo. O
conjunto completo é constituido por:
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2 Acerca do sistema

1 |Comegando no ecra inicial, rode o seletor esquerdo | {O---O
e aceda a Arrefecimento/Aquecimento
ambiente.

@

;);ﬁ:é Arrefecimento/Aquecimento ambiente

2 |Pressione o seletor esquerdo para aceder ao QzooO
submenu.

3 |Rode o seletor esquerdo e aceda a Intervalos de | {©O°--O
funcionamento.

2| Intervalos de funcionamento

S

4 |Pressione o seletor esquerdo para aceder ao Qze-O
submenu.
2 Acerca do sistema

Dependendo da disposicédo do sistema, o sistema pode:
= Aquecer um espago

= Arrefecer um espago (se estiver instalado um modelo de bomba
de calor de aquecimento/arrefecimento)

= Produzir agua quente sanitaria

21 Componentes numa disposig¢ao do
sistema tipica

)

Zona principal. Exemplo: Sala de estar.

Zona adicional. Exemplo: Quarto.

Zona do equipamento técnico. Exemplo: Garagem.

Circuito da salmoura

Bomba de calor da unidade de interior

Depésito de agua quente sanitaria (AQS)

Interface de utilizador na unidade de interior

Interface de conforto humano correspondente ( utilizada como
termdstato da diviséo)

Aquecimento por baixo do piso

Radiadores, convectores da bomba de calor ou ventilo-convectores

o0 oTo OW>

3 Funcionamento
3.1 Interface de utilizador: descrigao
geral

A interface de utilizador possui os seguintes componentes:

a Indicador de estado
b Ecrd LCD
c Seletores e botdes

Indicador de estado

Os LED da luz indicadora de estado acendem ou ficam intermitentes
para indicar o modo de funcionamento da unidade.

LED Modo Descrigao
Intermitente @ |Em espera A unidade nao esta a funcionar.
azul
Azul Funcionamento |A unidade esta a funcionar.
permanente
Intermitente a  |Avaria Ocorreu uma avaria.
vermelho Para mais informagdes, consulte
"6.1 Para exibir o texto de ajuda
no caso de uma avaria" na
pagina 12.

Ecra LCD

O ecrd LCD possui uma fungdo de suspensdo. Apds um
determinado periodo sem interagdo com a interface de utilizador, o
ecra escurece. Premir qualquer botédo ou seletor rotativo desperta o
ecrd. O tempo sem interacdo difere, dependendo do nivel de
permissao do utilizador:

= Utilizador ou Utilizador avan¢ado: 15 min

* Instalador:1h

Seletores e botées

Utiliza os seletores e os botdes:

= Para navegar nos ecras, menus e regulagdes do ecra LCD

= Para regular valores

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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3 Funcionamento

Iltem Descrigdo a|1 a|2
a |Seletor O LCD exibe um arco no lado esquerdo do visor
esquerdo  |quando pode utilizar o seletor esquerdo. i— Q /‘ 26Feb2019 |
22:19
= &:-O : Rodar e, em seguida, pressionar o & 0
seletor esquerdo. Navegue pela estrutura do @ {xx} ﬁ c
N
menu. i E/\ 2 d
= {©---O : Rodar o seletor esquerdo. Escolha um i2 M ’
item de menu. i3 @ 6 & @
(@) B
» @O : Pressionar o seletor esquerdo. / = bar N T ¢
Confirme a sua escolha ou aceda a um h |T| ‘ —e2
submenu. i) L o3
b |Botao 4 Pressionar para regressar 1 passo na estrutura |
Retroceder |do menu. g1 g2 g3 g4 f1 f2
c |Botéo A: Pressionar para voltar ao ecra inicial. Acbes possiveis neste ecra
inicial
nicia ©---0 Percorra a lista do menu principal.
d |Botéo ?: Pressionar para exibir um texto de ajuda @O Aced ad incinal
Ajuda relacionado com a pagina atual (se disponivel). ceda ao ecra de menu principal.
2 - - =
e |Seletor O LCD exibe um arco no lado direito do visor . Afivar/Desativar estruturas de navegagéo.
direito quando pode utilizar o seletor direito. ltem ‘ Descrigao
= O--°Q@L: Rodar e, em seguida, pressionar o a |Agua quente sanitaria
seletor direito. Altere um valor ou regulagéo, - —
apresentados no lado direito do ecra. al ng Agua quente sanitaria
= O---Ol: Rodar o seletor direito. Navegue pelos a2 @ Temperatura do depésito medida™
possiveis valores e regulagdes.
= O---Q..: Pressionar o seletor direito. Confirme b Horzla e data atuais
a sua escolha e aceda ao item de menu ¢ |Desinfegéo/potente
seguinte. % |Modo de desinfegao ativo
CP Modo de funcionamento potente ativo
2 P ivei ras: rica ral
3 ossiveis ecras: desc ¢ao gera d Modo de climatizagdo
Os ecras mais comuns sao os seguintes: ;,§¢ Arrefecimento
Lk Aquecimento
a e |Modo exterior/de baixo ruido
el @ Temperatura exterior medida"
¢ Qs-O e2| & [Modo de baixo ruido
e3 -[W Tubagem de salmoura exterior
I — b f |Unidade de interior / depésito de agua quente sanitaria
f1 [-=] |Unidade de interior para instalagao no piso com
I depdsito integrado
Q@O
¢ ¢—C f2| 18 |Pressao da agua
+
I E—
c1 c2
Ecra inicial

T o

Ecra do menu principal
c Ecras de nivel inferior:
c1: Ecra do ponto de regulagéo
c2: Ecra detalhado com valores

3.21 Ecra inicial

Prima o botdo # para regressar ao ecra inicial. Verd uma descrigdo
geral da configuracédo da unidade e as temperaturas da divisdo e do
ponto de regulacdo. Apenas os simbolos aplicaveis a sua
configuragéo estéo visiveis no ecra inicial.

Manual de operagdes DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Funcionamento

Item

‘ Descrigao

Acoes possiveis neste ecra

g |Zona principal

©---O Percorra a lista.

g1 |Tipo de termostato ambiente instalado:

Q:-O Aceda ao submenu.

S)

O funcionamento da unidade é decidido com base
na temperatura ambiente da Interface de conforto
humano correspondente ( utilizada como
termostato da diviséo).

O funcionamento da unidade ¢ decidido por um
termdstato da diviséo externo (com fios ou sem
fios).

Nenhum terméstato da divisao instalado ou
regulado. O funcionamento da unidade é
determinado com base na temperatura de saida
de agua, independentemente da temperatura
ambiente real e/ou da exigéncia de aquecimento
da divisao.

? Ativar/Desativar estruturas de navegacéo.
Item Descrigao
DN oudN\ avaria Restrigao: Apenas exibido se ocorrer uma
avaria.

Para mais informagdes, consulte "6.1 Para
exibir o texto de ajuda no caso de uma
avaria" na pagina 12.

g2 |Tipo de emissor de calor instalado:

Piso radiante

@ Divisdo Restrigao: Apenas exibido se uma
Interface de conforto humano
correspondente ( utilizada como termédstato
da divisao) estiver a controlar a unidade de
interior.

Regule a temperatura da divisao.

Ventiloconvector

Radiador

g3 21

Temperatura ambiente medida‘”

£ zona principal |Exibe o simbolo aplicavel ao tipo de
emissor da zona principal.

Regule a temperatura de saida da agua da
zona principal.

g4| @

Ponto de regulagéo da temperatura de saida de
agua®

h |Modo de férias

‘Modo de férias ativo

i |Zona adicional

I Zona adicional |Restrigdo: Apenas exibido se existirem
duas zonas de temperatura de saida de
agua. Exibe o simbolo aplicavel ao tipo de
emissor da zona adicional.

Regule a temperatura de saida da agua da
zona adicional.

i1 |Tipo de termdstato ambiente instalado:

O funcionamento da unidade é decidido por um
termdstato da diviséo externo (com fios ou sem
fios).

Nenhum termoéstato da diviséo instalado ou
regulado. O funcionamento da unidade é
determinado com base na temperatura de saida
de agua, independentemente da temperatura
ambiente real e/ou da exigéncia de aquecimento
da divisao.

¢§> Arrefecimento; |Restrigdo: Apenas para modelos de
Aquecimento aquecimento/arrefecimento.

ambiente Exibe o simbolo aplicavel da sua unidade.
Coloque a unidade no modo de
aquecimento ou no modo de arrefecimento.

P‘ Depésito Regule a temperatura do deposito da dgua
quente sanitaria.

O Definicdes de Da acesso as regulagdes do utilizador, tais
como o modo de férias e 0 modo de baixo
ruido.

utilizador

i2 |Tipo de emissor de calor instalado:

Piso radiante

@ Informacdes Ex.ibe dado§ e iqformag;ées sobre a
unidade de interior.

Ventiloconvector

Radiador

X Definicées de Restrigdo: Apenas para o instalador.

i3 (18

Ponto de regulagéo da temperatura de saida de
agua®

j |Avaria

A

Ocorreu uma avaria.

AN

Para mais informagdes, consulte "6.1 Para exibir o
texto de ajuda no caso de uma avaria" na
pagina 12.

instalador D4 acesso a regulagdes avangadas.
@ Testes de Restrigao: Apenas para o instalador.
controlo Realize testes e a manutengéo.

8 Perfil de Altere o perfil de utilizador ativo.
utilizador

Ative ou desative a funcionalidade de
aquecimento/arrefecimento e a preparagéo

| .
O Funcionamento

de agua quente sanitaria.

()

Se o funcionamento correspondente (por exemplo:
aquecimento ambiente) ndo estiver ativo, o circulo fica
sombreado a cinzento.

3.2.2 Ecra do menu principal

No menu inicial, pressione ©s:°O para abrir o ecra do menu
principal. No menu principal pode aceder a diferentes ecras e

submenus do ponto de regulagéo.

3.23 Ecra do ponto de regulaciao

O ecrd do ponto de regulagdo € exibido para os ecrds que
descrevem os componentes do sistema que necessitam de um valor
de ponto de regulagéo.

Exemplo:

= Ecra da temperatura ambiente
= Ecra da zona principal

= Ecréa da zona adicional

= Ecra da temperatura do depdsito

I
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Manual de operagdes
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3 Funcionamento

d
a2 b2 *
e d
at e b1\
Acoes possiveis neste ecra
©---O Percorra a lista do submenu.
Q:e-O Aceda ao submenu.
O---0l Ajuste e aplique automaticamente a temperatura
desejada.
Item Descrigao

Limite de temperatura minima a1l

Fixado pela unidade

a2 |Impedido pelo instalador

Limite de temperatura maxima | b1

Fixado pela unidade

1 |Aceda a [4.2]: Arrefecimento/Aquecimento QO
ambiente > Programa do modo de

funcionamento.

2 |Selecione um més. ©---0

Para cada més, selecione uma opgao: O Q1
= Reversivel: Ndo impedido
= Apenas aquecimento: Impedido

= Apenas arrefecimento: Impedido

4 |Confirme as alteragbes. Qs O

3.3.2 Para alterar a temperatura ambiente

desejada

Durante o controlo da temperatura ambiente, pode utilizar o ecra do
ponto de regulacdo da temperatura ambiente para consultar e
ajustar a temperatura ambiente desejada.

b2 |Impedido pelo instalador

Temperatura atual c

Medido pela unidade

Temperatura desejada

aumentar/diminuir.

Rode o seletor direito para

Submenu e |Rode ou pressione o seletor
esquerdo para aceder ao
submenu.

3.24 Ecra detalhado com valores

I
| |
a b
a Regulacdes
b Valores

Acoes possiveis neste ecra

©---0O Percorra a lista de regulagdes.

OO} Alter o valor.

O---@..  |Avance para a regulagdo seguinte.

Q:e-O Confirme as alteragdes e prossiga.
3.3 Controlo de aquecimento/

arrefecimento ambiente

3.31 Definir o modo de climatizagao
Para definir o modo de climatizagao
1 |Aceda a [4.1]: Arrefecimento/Aquecimento O
ambiente > Modo de funcionamento
2 |Selecione uma das opgdes seguintes: Q-0

Aquecimento: apenas o modo de aquecimento
Arrefecimento: apenas o modo de arrefecimento

Automatico: O modo de funcionamento muda
automaticamente com base na temperatura
exterior. Impedido de acordo com o programa do
modo de funcionamento.

Restringir a comutagao automatica de acordo com um

programa

Condigoes: Regula o modo de climatizacédo para Automatico.

1 |Aceda a [1]: Divisao. QO
Pode consultar a temperatura ambiente desejada e
efetiva no centro do ecra do ponto de regulagao.

2 |Ajustar a temperatura ambiente desejada. O---03

Se a programagao estiver ativa apés uma alteragao da
temperatura ambiente desejada

= A temperatura permanece inalterada desde que néo exista uma
agao programada.

= A temperatura ambiente desejada volta ao valor programado
quando ocorrer uma agao programada.

Pode evitar o comportamento programado se desativar
(temporariamente) o programa.
Para desativar o programa da temperatura ambiente

1 |Aceda a[1.1]: Divisao > Programa. Q-0

2 |Selecione N3o. Q:-O

3.33 Para alterar a temperatura de saida de

agua desejada

INFORMAGOES

A agua que sai € a agua que € enviada para os emissores
de calor. A temperatura de saida de agua desejada é
definida pelo seu instalador em conformidade com o tipo
de emissor de calor. Ajuste as regulagdes de temperatura
de saida da 4gua apenas em caso de problemas.

Pode utilizar o ecrad do ponto de regulagdo da temperatura de saida
da agua para consultar e ajustar a temperatura de saida da agua
desejada.

1 |Aceda a [2]: Zona principal ou [3]: Zona Q-0

adicional.
Pode consultar a temperatura de saida da agua

desejada e efetiva no centro do ecra do ponto de
regulacao.

2 |Ajustar a temperatura de saida de agua desejada. O---0}

3.4 Controlo da agua quente sanitaria

3.4.1 Modo Reaquecer

No modo de reaquecimento, o depdsito de AQS aquece
continuamente até atingir a temperatura indicada na pagina inicial
(exemplo: 50°C).

Manual de operagdes
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3 Funcionamento

Tel
60°C
50°C
40°C
15°C

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura do depésito de AQS
t Hora

3.4.2 Modo programado

No modo programado, o depdsito de AQS produz agua quente de
acordo com uma programagao. O melhor momento para o deposito
produzir agua quente € durante a noite, porque a solicitagdo de
aquecimento ambiente é inferior.

Exemplo:

Tt
60°C
50°C 1+
40°C
T5°C Jrmmmm b s

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura do depésito de AQS
t Hora

343 Modo Reaquecer + programado

No modo de programado + reaquecimento, o controlo da agua
quente sanitaria € o mesmo que no modo programado. No entanto,
quando a temperatura do depdsito de AQS diminui para um valor
inferior ao valor predefinido (=temperatura de reaquecimento do
deposito — valor da histerese; exemplo: 35°C), o depdsito de AQS
aquece até atingir o ponto de regulagdo de reaquecimento
(exemplo: 45°C). Tal assegura que esta sempre disponivel uma
quantidade minima de agua quente.

Exemplo:
Tel

60°C 1
50°C
45°C 1
35°CH

15°C o TR SO

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura do depésito de AQS
t Hora

3.4.4 Utilizar o modo potente de AQS

Acerca do funcionamento potente

O Funcionamento em modo potente permite que a agua quente
sanitaria seja aquecida pelo aquecedor de reserva. Utilize este
modo nos dias que ocorrer mais utilizagdo de agua quente do que
habitualmente.

Para verificar se o funcionamento potente esta ativo

Se ; estiver visivel no ecra inicial, o funcionamento potente esta
ativo.

Ative ou desative Funcionamento em modo potente do seguinte
modo:

1 |Aceda a [5.1]: Depésito > Funcionamento em QO
modo potente

2 |Selecione Desativado ou Ativado para o QO
funcionamento potente.

Exemplo de utilizagdo: Necessita imediatamente de mais agua
quente

Esta na seguinte situagao:
= Ja consumiu a maior parte da sua agua quente sanitaria.

= N&o pode aguardar pela proxima agéo programada para aquecer
o deposito de agua quente sanitaria.

Entéo ativa o funcionamento potente. O depdsito de agua quente
sanitaria comeca a aquecer a agua até a temperatura de Conforto.

3.5 Utilizacao avangada

A quantidade de informagbes que pode ler na estrutura do menu
depende do seu nivel de permissao do utilizador:

= Utilizador: Modo padrao
= Utilizador avangado: Pode ler mais informagbes
Para alterar o nivel de permisséao do utilizador

Pode alterar o nivel de permissao do utilizador do seguinte modo:

1 |Aceda a [B]: Perfil de utilizador. Q::-O
2 |Introduza o codigo aplicavel para a permisséo do —
utilizador.
= Mova o cursor da esquerda para a direita. ©---0
= Procure na lista de digitos e altere o digito| O @l
selecionado.
= Confirme o cddigo PIN e prossiga. QO

Caodigo PIN do utilizador
O codigo PIN do Utilizador é 0000.
Cadigo PIN do utilizador avangado

O cadigo PIN do Utilizador avangado é 1234. Os itens de menu
adicionais para o utilizador estao agora visiveis.

3.6 Ecra do programa: exemplo

Este exemplo mostra como regular um programa de temperatura
ambiente no modo de aquecimento para a zona principal.

INFORMAGOES

Os procedimentos para programar outros programas sao
semelhantes.

Para definir a programacgéao

Exemplo: Pretende programar o seguinte programa:

Def. por utilizador 1

Seg. ]

Ter. ] — — ]
(<IN —— — ]
Qui. D
Sex. O e
Sab. O —
Dom. O S

Pré-requisito: O programa de temperatura ambiente sé esta
disponivel se o controlo com terméstato ambiente estiver ativo. Se o
controlo de temperatura de saida da agua estiver ativo pode, em
vez disso, programar o programa da zona principal.

1 Aceda ao programa.

2 (opcional) Limpe o conteudo do programa de toda a semana ou
o conteudo de uma programagao diaria selecionada.
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3 Funcionamento

3 Programe o programa para Segunda-feira. 3 |Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma ©---0
4 Copie o programa para os restantes dias da semana. entrada e edlt’a-la com o seletor direito. Pode O---@1
) ) . programar até 6 agdes por dia. Na barra, uma
5 Programe o programa para Sabado e copie-o para Domingo. temperatura alta apresenta uma cor mais escura do
6 Atribua um nome ao programa. que uma temperatura baixa.
Aceda ao programa: o= 0 Seg.
. . = 0 12 24
1 |Aceda a [1.1]: Divisdo > Programa. Q-0
- - 6:00 20°C  22:00 18°C
2 |Regule a programacgéo para Sim. QO 830 18°C o -
3 |Aceda a[1.2]: Divisdo > Programa de Q-0 17:30 21°C
aquecimento.
Para apagar o contetudo da programacgéao semanal: Nota: Para apagar uma agéo, regule a respetiva
1 |Selecione o nome do programa atual. H{QEENE) hora como a hora da ag&o anterior.
— 4 |Confirme as alteragdes. Qse-O
Def. por utilizador 1
. e . .
S MmO Resultado: O programa para Segunda-feira é
Qua. OC—————n definido. O valor da ultima agao é valido até a agao
Qui. S — . .
S:; e — progrellma.da slegumte. Neste exemplp, segur?da-felra
T E— € o primeiro dia que programou. Assim, a Ultima
. | ~ - s 2 8 . . ~
pom. 01 - acéo programada é valida até a primeira acéo da
segunda-feira seguinte.
2 |Selecione Eliminar. QO . .
Para copiar o programa para os restantes dias da semana:
1 |Selecione Segunda-feira. QO
ﬁ Eliminar Seq. DeDf. por utilizador 1 o
AI Mudar o nome Ter. e ——
@_"J Selecionar Qua. e ——
Qui. e ——
Sex. e ——
Sab. e ——
3 |Selecione OK para confirmar. QO bom. O =
Para apagar o contetudo de uma programacgao diaria: 2 |Selecione Copiar. @O
1 |Selecione o dia do qual pretende apagar o QM)
conteudo. Por exemplo Sexta-feira
Def. por utilizador 1 W Eliminar
Seg. [ — e — i n[3
Ter., O mmm 0 @ Editar
Qua. [ — — ] Copiar
Qui. [ —— ]
Sex. [ —— ]
Sab. e —
Dom. OC——————0 . . . o WA
Resultado: Junto do dia copiado € exibido "C".
- — 3 |Selecione Ter¢a-feira. QO
2 |Selecione Eliminar. Q:-O
Def. por utilizador 1
Seg. [ — ——__m[u[e]
Ter. e ——
Qua. e ——
a - Qui. e ——
w Eliminar Sex. o -
@ Editar Sab. e ———
Copiar Dom. OC————0
- - 4 |Selecione Colar. Q:-O
3 |Selecione OK para confirmar. QO
Para programar o programa para Segunda-feira: i Eiminar
1 |Selecione Segunda-feira. @O @ Editar
Copiar
Def. por utilizador 1
Seg. b P o E] Colar
Ter. S —
Qua. S —
Qui. S —
Sex. O———n Resultado:
Sab. o——————— N
Dom. o——————— N Def. por utilizador 1
Seg. ] [m[e3
Ter. [ ] —— ]
2 |Selecione Editar. QO Qua. B———0
Qui. e ———
Sex. e ——
Sab. e ——
Dom. e ——
f Eliminar
B Editar
Copiar
Manual de operagdes DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Funcionamento

Repita esta agédo para todos os restantes dias da
semana.

Def. por utilizador 1
Seg. O —mw—— e nC
Ter. [ — — 8]
Qua. O w0
Qui. ] — 5]
Sex. [ — — N
Séb. e — ]
Dom. OC—————/ 0

Para programar o programa para Sabado e copia-lo para

Domingo:
1 |Selecione Sabado. QO
2 |Selecione Editar. QO
3 |Utilize o seletor esquerdo para selecionar uma ©O---0
entrada e edita-la com o seletor direito.
Q-
O ] S&b.
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Confirme as alteragdes. Qse-O
5 |Selecione Sabado. QzooO
6 |Selecione Copiar. QO
7 |Selecione Domingo. Q:-O
8 |Selecione Colar. QO

Resultado:

Def. por utilizador 1
Seg. (]
Ter. [ — — 8]
[ lTE R o ——— ]
Qui. O w0
Sex. O mmmn
Sab. O m— C
Dom. O S

Para mudar o nome do programa:

INFORMAGOES

Os nomes de alguns programas ndo podem ser alterados.

Selecione 0 nome do programa atual.

Def. por utilizador 1
Seg. [ — — N
Ter. [ — — N
[e1TE R = ——— 5|
Qui. ] — i u]
Sex. DO mew N
Sab. O —
Dom. O

Q-0

Selecione Mudar o nome.

ﬁ Eliminar
AI Mudar o nome
& Selecionar

(opcional) Para eliminar o nome do programa atual,
procure na lista de carateres até < ser exibido e,
em seguida, pressione para remover o carater
anterior. Repita para cada carater do nome do
programa.

Para atribuir um nome ao programa atual, procure
na lista de carateres e confirme o carater
selecionado. O nome do programa pode conter até
15 carateres.

5

Confirme o nome novo.

S}
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3 Funcionamento

3.7 Estrutura do menu: Descrigao geral das regulagoes do utilizador

INFORMAGOES

Dependendo das regulagbes do instalador selecionadas e
do tipo de unidade, as regulagbes estardo Vvisiveis/

invisiveis.
[1] Divisao A
Programa
Programa de aquecimento
Programa de arrefecimento
Anti-congelamento -
Intervalos para regulagéo [1.4] Anti-congelamento
Desvio do sensor da divisdo Operagéo
Temperatura minima na divisdo
[2] Zona principal ‘) ﬂ(
Programa [1.5] Intervalos para regulagéo
Programa de aquecimento Minimo em aquecimento
Programa de arrefecimento Maximo em aquecimento
Modo de regulagao Minimo em arrefecimento
Curva de aquecimento DC Maximo em arrefecimento
Curva de arrefecimento DC
Tipo de curva DC
[3] Zona adicional ‘)ﬂ(
Programa
Programa de aquecimento —| [7.2] Hora/data
'\Pﬂrogradma de ?rrefeumento Horas
odo de regulagao Minutos
Curva de aquecimento DC Ano
Curva de arrefecimento DC Més
Tipo de curva DC .
Dia
[4] Arrefecimento/Aquecimento ambiente Horario de Veréo
Formato
Modo de funcionamento
Programa do modo de funcionamento —| [7.3] Férias
— Operagao
[5] Deposito ‘)ﬂ( De
Funcionamento em modo potente Até
Temperatura desejada em modo conforto
Temperatura desejada em modo econémico —| [7.4] Silencioso
Temperatura desejada em modo reaquecer Operagéo
Programa Programa
Tipo de curva DC Nivel
7] Definigdes de utilizador
[71 5 —| [7.5] Prego da eletricidade
Idioma
Hora/data ] Alta
Férias ] Medla.
Silencioso | Reduzida
Preco da eletricidade | Programa
(*) Prego do gas
[8] Informagdes
Dados energéticos
.1] Dados energéticos
Histérico de avarias [81] 2
Informag&o do concessionario Eletricidade consumida
Sensores Calor produzido
Atuadores
Modos de funcionamento
Sobre
Estado da ligagéo
Horas de funcion.
[ [B]Peri de utilizador
[C] Funcionamento
Divisao
Arrefecimento/Aquecimento ambiente
Depoésito
Ecra do ponto de regulagéo
(*) Nao aplicavel
Manual de operagdes DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Dicas de poupanca de energia

3.8

Regulagdes do instalador: Tabelas

a serem preenchidas pelo

instalador

3.8.1

Assistente de configuragao

Ajuste

Preencher...

Sistema

Tipo de unidade de
interior (apenas de leitura)

Tipo de aquecedor de
reserva (apenas de leitura)
[9.3.1]

Agua quente sanitaria[9.2.1]

Emergéncia [9.5]

Numero de zonas [4.4]

Aquecedor de reserva

Tensdo [9.3.2]

Capacidade mdaxima [9.3.9]

Zona principal

Tipo de emissor [2.7]

Modo de controlo [2.9]

Modo de regulacao [2.4]

Programa [2.1]

Tipo de curva DC [2.E]

Zona adicional (apenas se [4.4]=1,

zona dupla)

Tipo de emissor [3.7]

Modo de controlo (apenas de
leitura) [3.9]

Modo de regulacao [3.4]

Programa [3.1]

Tipo de curva DC[3.C]

Depésito

Modo de aquecimento [5.6]

Temperatura desejada em
modo conforto [5.2]

Temperatura desejada em
modo econdémico [5.3]

Temperatura desejada em
modo reaquecer [5.4]

3.8.2

Menu de configuragdes

Ajuste

Preencher...

Zona principal

‘Tipo de termostato [2.A]

Zona adicional (se aplicavel)

‘Tipo de termostato [3.A]

Informagoes

Informag¢ao do
concessiondrio [8.3]

4 Dicas de poupanca de
energia
Dicas acerca da temperatura ambiente

= Certifique-se de que a temperatura ambiente desejada NUNCA
esta demasiado alta (ho modo de aquecimento) nem demasiado
baixa (no modo de arrefecimento), mas SEMPRE de acordo com
as suas necessidades reais. Cada grau poupado representa uma
poupanga de 6% nas despesas de aquecimento/arrefecimento.

= NAO aumente a temperatura ambiente desejada para acelerar o
aquecimento ambiente. O espago NAO ir4 aquecer mais rapido.

= Quando a sua disposi¢cao do sistema possuir emissores de calor
lentos (exemplo: aquecimento por baixo do piso), evite uma
grande variagéo da temperatura ambiente desejada e NAO deixe
a temperatura ambiente diminuir demasiado. Demorara mais
tempo e energia para aquecer novamente a divisao.

= Utilize uma programacéo semanal para as necessidades normais
de aquecimento ou arrefecimento ambiente. Se for necessario,
pode evitar faciimente a programacao:

= Para periodos mais curtos: Pode anular a temperatura
ambiente programada. Exemplo: Quando der uma festa ou
quando sair durante algumas horas.

= Para periodos mais longos: Pode utilizar o modo de férias.
Exemplo: Quando fica em casa durante as férias ou quando
sai durante as férias.

Dicas acerca da temperatura do depésito de AQS

= Utilize uma programagdo semanal para as suas necessidades
normais de agua quente sanitaria (apenas no modo programado).

= Programe para aquecer o depodsito de AQS para um valor
predefinido (Conforto = temperatura do depodsito de AQS
superior) durante a noite, porque nessa altura, a exigéncia de
aquecimento ambiente € menor.

= Se aquecer o depodsito de AQS uma vez a noite ndo for
suficiente, programe para aquecer adicionalmente o depdsito
de AQS para um valor predefinido (Econémico = temperatura
do depdsito de AQS mais baixa) durante o dia.

» Certifique-se de que a temperatura do depdsito de AQS NAO é
demasiado elevada. Exemplo: Apoés a instalagdo, reduza a
temperatura do depdsito de AQS diariamente em 1°C e verifique
se ainda tem agua quente suficiente.

= Programe para ACTIVAR o circulador de agua quente sanitaria
apenas durante periodos do dia em que seja necessaria agua
quente imediata. Exemplo: De manha e ao inicio da noite.

5 Manutencgao e assisténcia
5.1 Visao geral: Manutengéo e
assisténcia

O instalador tem de realizar uma manutengéo anual. Pode encontrar
o numero de contacto/helpdesk através da interface de utilizador.

Como utilizador final, tem de:
= Mantenha a area a volta da unidade limpa.

= Manter a interface de utilizador limpa com um pano humido e
suave. NAO utilize quaisquer detergentes.

= Verifique regularmente se a pressédo da agua € superior a 1 bar.

Refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. NAO
liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
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6 Resolugao de problemas

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.

A

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que nao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante contido no
sistema nao tem odor.

AVISO

O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um macarico, de um aquecedor
ou de um fogdo pode causar um incéndio ou produzir um
gas perigoso.

Desligue todos os dispositivos de aquecimento que usem
combustiveis, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico |he
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

6.2

Sintoma: Sente que esta muito frio

(calor) na sua sala de estar

Causa possivel

Acao corretiva

A temperatura ambiente
desejada é demasiado baixa
(alta).

Aumente (diminua) a
temperatura ambiente desejada.
Consulte "3.3.2 Para alterar a
temperatura ambiente
desejada" na pagina 6.

Se o problema se repetir
diariamente, efectue uma das
seguintes operagoes:

= Aumente (diminua) o valor
predefinido da temperatura
ambiente. Consulte o guia de
referéncia do utilizador.

= Ajuste a programagéo da

temperatura ambiente.
Consulte "3.6 Ecra do
programa: exemplo” na
pagina 7.

5.2

Para encontrar o numero de
contacto/helpdesk

Nao é possivel alcancar a
temperatura ambiente desejada.

Aumente a temperatura de saida
da agua desejada em
conformidade com o tipo de
emissor de calor. Consulte
"3.3.3 Para alterar a temperatura
de saida de agua desejada" na
pagina 6.

A curva dependente do clima
esta regulada incorretamente.

Ajuste a curva dependente do
clima. Consulte o guia de
referéncia do utilizador.

1 |Aceda a [8.3]: Informag¢des > Informacao do QO
concessiondrio.

6

6.1

Resolugao de problemas

Para exibir o texto de ajuda no
caso de uma avaria

No caso de uma avaria, € exibido o seguinte no ecrad inicial,
dependendo da gravidade:

. Q: Erro
. &: Avaria

Pode obter uma descri¢éo breve e detalhada da avaria, do seguinte

modo:

6.3
muito fria

Sintoma: A agua na torneira esta

Causa possivel

Acao corretiva

Ficou sem agua quente sanitaria
devido a um consumo
excecionalmente elevado.

A temperatura do depésito
de AQS desejada é demasiado
baixa.

Se necessitar imediatamente de
agua quente sanitaria, ative o
Funcionamento em modo
potente do depdsito de AQS.
No entanto, tal consome energia
extra. Consulte "3.4.4 Utilizar o
modo potente de AQS" na
pagina 7.

Se os problemas se repetirem
diariamente, efetue uma das
seguintes operagoes:

= Aumente o valor predefinido
da temperatura do deposito

1 |Pressione o seletor esquerdo para abrir o menu Q:--O de AAQS.' Consgllte 0 guia de
o . referéncia do utilizador.
principal e aceda a Avaria.
. . o = Ajuste a programagdo da
B o1 410 €0 0900 et o cepsio
’ de AQS. Exemplo: Programe
2 |Pressione ? no ecra de erro. ? para aquecer adicionalmente o
Resultado: Uma descricdo detalhada do erro é depdsito de AQS para um
exibida no ecra. valor predefinido
(Temperatura desejada em
modo econdémico =
temperatura do  deposito
inferior) durante o dia.
Consulte "3.6 Ecrda do
programa: exemplo" na
pagina 7.
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7 Eliminacgao

6.4 Sintoma: Falha da bomba de calor

Quando a bomba de calor ndo funcionar, o aquecedor de reserva
pode ser utilizado como aquecedor de emergéncia e assumir a
carga térmica automaticamente ou ndo automaticamente.

= Quando a emergéncia automatica estiver regulada para
Automdtico e ocorrer uma falha da bomba de calor, o aquecedor
de reserva ird assumir automaticamente a carga térmica e a
produgdo de agua quente sanitaria.

= Quando a emergéncia automatica estiver definida para Manual e
ocorrer uma falha da bomba de calor, o funcionamento da agua
quente sanitaria e de aquecimento ambiente ira parar e deve ser
recuperado manualmente através da interface de utilizador. Para
recuperar o funcionamento manualmente, aceda ao ecra do menu
principal Avaria, onde a interface de utilizador solicita que
confirme se o aquecedor de reserva pode assumir a carga
térmica ou nao.

Quando a bomba de calor falhar, Q ou & sera apresentado na
interface de utilizador.

7 Eliminacao

Causa possivel Acao corretiva

Consulte "6.1 Para exibir o texto
de ajuda no caso de uma
avaria" na pagina 12.

A bomba de calor esta
danificada.

INFORMAGOES

Quando o aquecedor de reserva assumir a carga térmica,
o consumo de electricidade sera consideravelmente
superior.

6.5 Sintoma: O sistema emite sons de
gorgolejar apoés a ativacao

Causa possivel Acao corretiva

Ha ar no interior do sistema. Purgar o ar do sistema.®

Varias avarias. Verifique se Q ou N ¢ exibido

no ecra inicial da interface de
utilizador. Consulte "6.1 Para
exibir o texto de ajuda no caso
de uma avaria" na pagina 12
para obter mais informagdes
sobre a anomalia.

(@) Recomendamos que purgue o ar com a fungéo de purga
de ar da unidade (a efetuar pelo instalador). Se purgar o ar
dos coletores ou emissores de calor, tenha atengéo ao
seguinte:

A AVISO

Purgar o ar dos coletores ou emissores de calor. Antes
de purgar o ar dos coletores ou emissores de calor,

verifique se Q ou & € exibido no ecra inicial da interface
de utilizador.

= Se nao, pode purgar o ar imediatamente.

= Se sim, certifique-se de que a divisdo na qual pretende
purgar o ar € suficientemente ventilada. Razdao: O
liquido de refrigeracdo pode entrar para o circuito de
agua e depois para a divisdo quando purga o ar dos
coletores ou emissores de calor.

@ NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislacdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento

especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperagao.
8 Glossario

AQS = Agua quente sanitaria
Agua quente utilizada, em qualquer tipo de edificio, para
fins domésticos.

TSA = Temperatura de saida da agua
Temperatura da agua na saida de agua da bomba de calor.
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