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1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

= Pred wuporabo daljinskega upravljainika skrbno preberite
dokumentacijo, da bi zagotovili najboljSo mozno ucinkovitost.

= Monter naj vas obvesti o nastavitvah, uporabljenih za konfiguracijo
vaSega sistema. Preverite, ali je monter izpolnil tabele v
nastavitvah monterja. Ce ni, ga prosite, naj to stori.

= Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljni prejemniki

= Priroénik za uporabo:
= Kratka navodila za osnovno uporabo
= Format: Papirni izvod (v Skatli enote)
* Vodnik za uporabnika:

= Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za
osnovno in napredno uporabo

= Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu htitp://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Priro€nik za montazo:
= Navodila za montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli enote)
= Vodnik za monterja:
= Priprava za montazo, dobre prakse, referen¢ni podatki ...

= Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Dodatek za opcijsko opremo:
= Dodatne informacije za montazo opcijske opreme

= Format: Papirni izvod (v Skatli enote) + digitalne datoteke na
naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

V obmoé€nem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem monterju so
morda na voljo najnovejSe posodobitve priloZzene dokumentacije.

lzvorna dokumentacija je pisana v anglesCini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Daikin Online Control Heating app

VDA’K’N Ce je vas monter nastavil aplikacijo Daikin
Online Control Heating, jo lahko uporabite za

upravljanje in spremljanje stanja vasega sistema
toplotne ¢rpalke Daikin Altherma. Za ve¢
informacij glejte:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

EliGE]

HEATING

Poti v meniju

Poti v meniju (primer: [4.3]) vam pomagajo dolociti mesto v menijski
strukturi uporabniSkega vmesnika.

1 |Omogoc€anje poti v meniju: Na zacetnem zaslonu ali ?
zaslonu glavnega menija pritisnite gumb za pomo¢.
Poti v meniju se bodo prikazale v zgornjem levem
kotu zaslona.

2 |Onemogoc¢anje poti v meniju: Znova pritisnite gumb ?
za pomoc.

Poti so omenjene tudi v tem priro€niku. Primer:

1 |Pojdite na [4.3]: Ogrevanje/hlajenje prostora> | {@z-O
Obmoc¢je delovanja.

To pomeni:

Koné&ni uporabniki
Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:
= Splosni napotki za varnost:

= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo

= Format: Papirni izvod (v Skatli enote)
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2 O sistemu

1 |Zacnite na zacetnem zaslonu, obrnite levi vrtljivi {ORN®)
gumb in pojdite na Ogrevanje/hlajenje
prostora.

@

;);ﬁ:é Ogrevanje/hlajenje prostora

2 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni. Qz-O
Pritisnite levi vrtljivi gumb in pojdite na Obmocje [ {OXXH@)
delovanja.

5| Obmotje delovanja
4 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni. Qso°O

2 O sistemu

Odvisno od postavitve sistema, lahko sistem:
= Ogreva prostor

= Hladi prostor (e je vgrajen model toplotne ¢rpalke za ogrevanje/
hlajenje)

= Pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo

21 Komponente v obi€ajni postavitvi
sistema

Glavno obmogje. Primer: dnevna soba.

Dodatno obmogje. Primer: spalnica.

Tehniéni prostor. Primer: garaza.

Krog slanice

Toplotna érpalka notranje enote

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo (TV)

Uporabniski vmesnik na notranji enoti

Dodeljeni vmesnik Human Comfort Interface (, ki se uporablja kot
sobni termostat)

Talno ogrevanje

g Radiatorji, konvektorji toplotne ¢rpalke ali ventilatorski konvektorji

ooo0ooTo OW>

-

3 Upravljanje

3.1 Uporabniski vmesnik: pregled

Uporabniski vmesnik ima naslednje sestavne dele:

a Indikator stanja
b Zaslon LCD
¢ Vrtljivi gumbi in tipke

Indikator stanja

LED-indikatorji stanja svetijo ali utripajo, s ¢imer prikazujejo nacin
delovanja enote.

LED Nacin Opis

Modra utripa Pripravljenost  |Enota ne deluje.
Modra Delovanje Enota deluje.
neprekinjeno

sveti

Rdeca utripa Okvara PriSlo je do okvare.

Za ve¢ informacij glejte
"6.1 Prikaz besedila pomoci v
primeru okvare" na strani 12.

Zaslon LCD

Zaslon LCD ima funkcijo spanja. Ce nekaj ¢asa ne naredite ni¢esar
na uporabni$kem vmesniku, se zaslon zatemni. Ce pritisnete kateri
koli gumb ali obrnete kateri koli vrtljivi gumb, se zaslon prebudi. Cas
nedejavnosti se razlikuje glede na nivo uporabniskih dovoljenj:

= Uporabnik ali Napredni konéni uporabnik: 15 min

* Monter:1h

Vrtljivi gumbi in tipke

Namen vrtljivih gumbov in tipk:

= Krmarjenje po zaslonih, menijih in nastavitvah zaslona LCD

= Nastavitev vrednosti
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3 Upravljanje

Element Opis a|1 a|2
a |Levi vriljivi |Na levi strani zaslona LCD se prikaze lok, ko lahko
gumb uporabite levi vrtijivi gumb. i—/\ / ‘ 26 Febzzz‘f:g —1 b
= @:-O : Obrnite, nato pritisnite levi vrtljivi & 0 ’
gumb. Krmarite po strukturi menija. @ {3} ﬁ ¢
» {©--O : Obrnite levi vrtliivi gumb. Izberite i1 ;:‘ ‘ ; d
element menija. i2 1 ’
= Q:--O : Pritisnite levi vrtljivi gumb. Potrdite svoj i3 S @ 1.6 @ @_ 1
izbor ali pojdite v podmeni. / = baJ AN —©
b |Gumb za |4 Pritisnite ga, da se vrnete 1 korak v strukturi h————([1] | =5 ‘ | ©2
premik menija. —e3
nazaj

|
c |Gumbza | Pritisnite ga za vrnitev na zacetni zaslon. 91 92 g3 g4 f1 2

zaé:stni Mozna dejanja na tem zaslonu
zasion ©---0 Preglejte seznam glavnega menija.
d [Gumbza |?: Pritisnite ga, da se prikaze pomo¢ za trenutno - "
pomod stran (& je na volio). Qs:°O Pojdite na zaslon glavnega menija.
2 - - -
e |Desni Na desni strani zaslona LCD se prikaze lok, ko i Omogodite/onemogodite pot v meniju.
vrtljivi gumb |lahko uporabite desni vrtljivi gumb. Element ‘ Opis
= O---@L: Obrnite, nato pritisnite desni vrtljivi a |Topla voda za gospodinjstvo
gumb. Spremenite vrednost ali nastavitev, —
prikazano na desni strani zaslona. al CSB Topla voda za gospodinjstvo

= O---Ol: Obrnite desni vrtljivi gumb. Krmarite po a2 @ Izmerjena temperatura rezervoarja™
moznih vrednostih in nastavitvah.

= O---Q..: Pritisnite desni vrtljivi gumb. Potrdite - — — -
svoj izbor in pojdite na naslednji element ¢ |Dezinfekcija/zmogljivo delovanje

menija. ¥ |Nagin dezinfekcije je aktiven

b [Trenutni datum in ¢as

CP Nacin zmogljivega delovanja je aktiven

3.2 Mozni zasloni: pregled d |Naéin delovanja funkcije prostora

Najpogostejsi zasloni so naslednji: §§r§ Hlajenje

Lk Ogrevanje

a e |Zunanja enotaltihi nac¢in

el @ Izmerjena zunanja temperatura

y @0 e2 | {&) |Tihi nagin je aktiven
e3 o Zunanje cevi za slanico

o E— —F b f |Notranja enotal/rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

f1 Talna notranja enota z vgrajenim rezervoarjem

Q@O
— 1.6 i
¢ ¢ c f2 | por |Vodnitlak
g |Glavno obmocje
+ ; .
g1 |Vrsta montiranega sobnega termostata:
- % Delovanje enote se doloca glede na temperaturo
okolja dodeljenega vmesnika Human Comfort
c1 c2 Interface (, ki se uporablja kot sobni termostat).
a  Zadetni zaslon Delovanje enote se dolo¢a z zunanjim sobnim
b Zaslon glavnega menija termostatom (zi¢nim ali brezzi¢nim).

¢ Zasloni nizje ravni:

¢1: Zaslon z nastavitveno tocko — | Sobni termostat ni montiran ali nastavljen.

c2: Zaslon s podrobnostmi vrednosti Delovanje enote se doloc¢a glede na temperaturo
izhodne vode, ne glede na dejansko temperaturo
3.2.1 Zacetni zaslon prostora in/ali zahtevo po ogrevanju prostora.

g2 |Vrsta montiranega grelnega telesa:

Pritisnite gumb #, da se povrnete na zacetni zaslon. Prikaze se
pregled konfiguracije enote s temperaturama prostora in
nastavitvene tocke. Na zaCetnem zaslonu so vidne samo oznake, ki Konvektorska enota
se uporabljajo v vasi konfiguraciji. T |Hladilnik

DDDDD Talno ogrevanje

93| (21 |lzmerjena temperatura prostora’”

g4 @ Nastavitvena to¢ka temperature izhodne vode!
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3 Upravljanje

Element ‘ Opis

Element

Opis

h |Nacin pogéitnic

‘Naéin pocitnic je aktiven

i |Dodatno obmocje

i1 |Vrsta montiranega sobnega termostata:

Delovanje enote se dolo¢a z zunanjim sobnim
termostatom (zi¢nim ali brezzi€nim).

— | Sobni termostat ni montiran ali nastavljen.
Delovanje enote se doloca glede na temperaturo
izhodne vode, ne glede na dejansko temperaturo
prostora in/ali zahtevo po ogrevanju prostora.

i2 |Vrsta montiranega grelnega telesa:

DDDDD Talno ogrevanje

Konvektorska enota

M |Hladilnik

Nastavitvena to¢ka temperature izhodne vode'”

i3 | (18

j |Okvara

:§> Ogrevanje/
hlajenje prostora

Omejitev: Samo za modele za ogrevanje/
hlajenje.

Prikaze uporabno oznako vase enote.
Preklopite enoto v nacin ogrevanja ali nacin
hlajenja.

[—J‘ Rezer. Nastavite temperaturo rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo.

O Uporab. Zagotavlja dostop do uporabniskih

nastavitve nastavitev, kot je nacin pocitnic ali tihi

nacin.

@ Informacije

Prikaze podatke in informacije o notranji
enoti.

/
3\ Nastavitve
monterja

Omejitev: Samo za monterja.

Zagotavlja dostop do naprednih nastavitev.

ﬂ Preizkusni zagon

Omejitev: Samo za monterja.

Izvedite preizkuse in vzdrzevanje.

8 Uporab. profil

Spremenite profil aktivnega uporabnika.

Q PriSlo je do okvare.

& Za vec¢ informacij glejte "6.1 Prikaz besedila
pomoci v primeru okvare" na strani 12.

(1)  Ce ustrezno delovanje (na primer: ogrevanje prostora) ni
aktivno, je krog oznacen sivo.

3.2.2

Na zacetnem zaslonu pritisnite Q:-O , da se odpre zaslon
glavnega menija. Prek glavnega menija lahko dostopite do razli¢nih
zaslonov nastavitvenih tock in podmenijev.

Zaslon glavnega menija

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---0 Preglejte seznam.

Q:--O Odprite podmeni.

? Omogocite/onemogocite pot v meniju.

Element Opis

Omejitev: Prikaze se samo, ¢e pride do
okvare.

Q ali & Okvara

Za ve¢ informacij glejte "6.1 Prikaz besedila
pomodi v primeru okvare" na strani 12.

(') Uporaba Vklopite ali izklopite funkcijo za ogrevanje/
hlajenje in pripravo tople vode za
gospodinjstvo.

3.2.3 Zaslon z nastavitveno tocko

Zaslon z nastavitveno tocko se prikaze za zaslone, ki opisujejo
sestavne dele sistema, za katere je potrebna nastavitvena tocka.

Primer:

= Zaslon temperature prostora

= Zaslon glavnega obmocja

= Zaslon dodatnega obmocja

= Zaslon temperature rezervoarja

d
a2 b2 *
e d
at b1\~
Mozna dejanja na tem zaslonu
©---0O Preglejte seznam podmenija.
Qzo-O Pojdite na podmeni.
O---@) Nastavite in samodejno uporabite Zeleno
temperaturo.
Element Opis

@ Prostor

Omejitev: Prikaze se samo, ¢e dodeljeni
vmesnik Human Comfort Interface (, ki se
uporablja kot sobni termostat) nadzoruje

notranjo enoto.

Nastavite temperaturo prostora.

Prikaze uporabno oznako za vaso vrsto

@ Glavno obmocje -
grelnega telesa za glavno obmocje.

Nastavite temperaturo izhodne vode za
glavno obmocgje.

Omejitev: Prikaze se samo pri dveh
obmodjih temperature izhodne vode.
Prikaze uporabno oznako za vaso vrsto
grelnega telesa za dodatno obmocje.

[]]]- Dodatno obmocje

Nastavite temperaturo izhodne vode za
dodatno obmocje.

Omejitev minimalne
temperature

a1l |Doloci enota

a2 |Omeji monter

Omejitev maksimalne
temperature

b1 |Doloci enota

b2 |Omeji monter

Trenutna temperatura

Izmeri enota

Zelena temperatura

d |Za povecanje/zmanjSanje
obrnite desni vrtljivi gumb.

Podmeni

e |Obrnite ali pritisnite levi
vrtljivi gumb, da odprete
podmeni.
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3 Upravljanje

3.24 Zaslon s podrobnostmi vrednosti

I
| |
a b
a Nastavitve
b Vrednosti

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---0O Preglejte seznam nastavitev.
O---03 Spremenite vrednost.

O---Q..  |Pojdite na naslednjo nastavitev.
QO Potrdite spremembe in nadaljujte.

3.3 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora

3.31 Nastavitev na¢ina delovanja funkcij
prostora

Nastavljanje nacina delovanja funkcij prostora

1 |Pojdite na [4.1]: Ogrevanje/hlajenje prostora> | QO
Nacin

2 |Izberite eno od naslednjih moznosti: QO
= Ogrev.: Samo nadin ogrevanja
= Hlaj.: Samo nacin hlajenja

= Samodejno: Nacin delovanja se samodejno
spremeni glede na zunanjo temperaturo. Omejeno
v skladu z urnikom nacina delovanja.

Omejitev samodejnega preklopa v skladu z urnikom

Pogoji: Nacin delovanja funkcije prostora nastavite na Samodejno.

1 |Pojdite na [4.2]: Ogrevanje/hlajenje prostora> | @« -O
Urnik nacina delovanja.

2 |Izberite mesec. ©---0O

3 |Za vsak posamezni mesec izberite moznost: O Q)
= Reverzibilno: Ni omejeno
= Samo ogrevanje: Omejeno

= Samo hlajenje: Omejeno

4 |Potrdite spremembe. Q:o°O

3.3.2 Spreminjanje temperature prostora

Med nadzorom temperature prostora lahko uporabite zaslon z
nastavitveno to¢ko temperature prostora, da preberete in nastavite
Zeleno temperaturo prostora.

1 |Pojdite na [1]: Prostor. Q-0
Na sredini zaslona z nastavitveno to¢ko lahko
preberete Zeleno in dejansko temperaturo prostora.

2 |Nastavite Zeleno temperaturo prostora. OO0}

Izklop naértovanja temperature prostora

e
e

1 |Pojdite na [1.1]: Prostor > Urnik.
2 |Izberite Ne.

3.3.3 Spreminjanje zelene temperature izhodne
vode

INFORMACIJE

Izhodna voda je voda, ki potuje na grelna telesa. Zeleno
temperaturo izhodne vode nastavi vas monter glede na
vrsto oddajnika toplote. Nastavitve temperature izhodne
vode prilagodite samo, Ce pride do tezav.

Zaslon z nastavitveno tocko temperature izhodne vode lahko
uporabite za branje in nastavitev Zelene temperature izhodne vode.

QO

1 |Pojdite na [2]: Glavnho obmocje ali [3]: Dodatno
obmocje.

Na sredini zaslona z nastavitveno tocko lahko
preberete Zeleno in dejansko temperaturo izhodne
vode.

2 |Nastavite Zeleno temperaturo izhodne vode. O---0

3.4 Nadzor tople vode za
gospodinjstvo

3.4.1 Nacin za vnovi¢éno ogrevanje

V nacinu za vnovi¢no ogrevanje se rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo neprekinjeno ogreva na temperaturo, prikazano na
zacetnem zaslonu (primer: 50°C).

Ted
60°C
50°C
40°C
15°C 4o e s
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas

3.4.2 Nacin po urniku

V nacinu po urniku pripravlja rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo toplo vodo v skladu z urnikom. Najprimerneje je, da
rezervoar ponoci pripravi toplo vodo, ker je potreba po ogrevanju
prostora manjsa.

Primer:

Ce je naértovanje vklopljeno po spremembi zelene temperature L O e R S
prostora >
» Temperatura ostane enaka, &e po urniku ni nadrtovano nobeno 00:00 07:00 14:00 21:00 t
dejanje. T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
. t Cas
= Zelena temperatura prostora se vrne na nacrtovano vrednost po
urniku, kadar se izvede nacrtovano dejanje.
Nacrtovanemu obnasanju po urniku se lahko izognete z (za¢asnim)
izklopom nacrtovanja.
Prirognik za uporabo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Upravljanje

343 Po urniku + nacin za vnoviéno ogrevanje

V nacinu po urniku+vnoviéno ogrevanje je nadzor tople vode za
gospodinjstvo enak kot v nacinu po urniku. Toda ko temperatura
rezervoarja za toplo vodo =za gospodinjstvo pade pod
prednastavljeno vrednost (=temperatura vnovi¢nega ogrevanja
rezervoarja — vrednost histereze; primer: 35°C), se rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo ogreva, dokler ne doseZe nastavitvene
to¢ke za vnovi¢no ogrevanje (primer: 45°C). S tem je v vsakem
trenutku zagotovljena neka minimalna koli¢ina tople vode.

Primer:
Tt

60°C
50°C -
45°C 1
35°CH

15°C oot

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas

344 Uporaba zmogljivega delovanja TV za
gospodinjstvo
O zmogljivem delovanju

Zmogljivo delovanje omogoCa segrevanje tople vode za
gospodinjstvo z rezervnim grelnikom. Ta nacin uporabite ob dneh,
ko je poraba vode vecja od obic¢ajne.

Preverjanje, ali je zmogljivo delovanje aktivno

Ce se CF prikaze na zaletnem zaslonu, je aktivho zmogljivo
delovanje.

Aktivirajte ali deaktivirajte Zmogljivo
nacin:

delovanje na naslednji

QO
2 |Preklopite zmogljivo delovanje na Izklop ali Vklop. | @O

1 |Pojdite na [5.1]: Rezer. > Zmogljivo delovanje

Primer uporabe: takoj potrebujete vec tople vode
Situacija je naslednja:
= Vecino tople vode za gospodinjstvo ste ze porabili.

= Ne morete Cakati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar
za toplo vodo za gospodinjstvo segreje.

Potem lahko aktivirate zmogljivo delovanje. Rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo bo zacel segrevati vodo do temperature Udobno.

3.5 Napredna uporaba

Varnostna koda uporabnika
Varnostna koda ravni Uporabnik je 0000.
Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni konéni uporabnik je 1234. S tem
se prikazejo dodatni elementi menija.

3.6 Zaslon z urnikom: primer

V tem primeru je prikazan postopek nastavitve urnika temperature
prostora v nacinu ogrevanja za glavno obmocje.

INFORMACIJE

Postopki za programiranje drugih urnikov so podobni.

Programiranje urnika

Primer: Programirati Zelite naslednji urnik:

Uporab. dol. 1
Pon i
Tor ] — — ]
Sre ] — — ]
Cet [ — — |
Pet [ — — |
Sob O E—
Ned O S

Predpogoj: Urnik temperature prostora je na voljo samo, Ce je
nadzor sobnega termostata aktiven. Ce je nadzor temperature
sobnega termostata aktiven, lahko namesto tega programirate urnik
za glavno obmogje.

1 Pojdite na urnik.

2 (izbirno) IzbriSite vsebino celotnega tedenskega urnika ali
vsebino urnika za izbrani dan.

Programirajte urnik Ponedeljek.

Kopirajte urnik na druge dni v tednu.

a b~ W

Programirajte urnik Sobota in ga kopirajte na urnik Nedelja.
6 Poimenujte urnik.

Odpiranje urnika:

1 |Pojdite na [1.1]: Prostor > Urnik. QO
2 |Nastavite nacrtovanje urnika na Da. QO
3 |Pojdite na [1.2]: Prostor > Urnik ogrevanja. QO

Brisanje vsebine tedenskega urnika:

1 |lzberite ime trenutnega urnika. QO

Uporab. dol. 1
Pon [
Tor | —— ]
Sre [ —
Cet [ —
Pet [ —
Sob O————————1n
Ned O———————1n

Obseg podatkov, ki jih lahko od¢itate v strukturi menija, je odvisen 2 |Izberite Brisanje. QO
od vasega nivoja uporabniskih dovoljen;j:
= Uporabnik: Standardni nacin
* Napredni konc¢ni uporabnik: Odcitate lahko ve¢ podatkov ff Brisanje
AI Preimenuj
Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj & 1zbira
Nivo uporabniskih dovoljenj lahko spremenite na naslednji nacin:
1 |Pojdite na [B]: Uporab. profil. QO 3 |Za potrditev izberite V redu. e
2 |Vnesite uporabno kodo za uporabnisko dovoljenje. —
= Premaknite kazalec z leve na desno. ©---0
= Prebrskajte seznam $tevilk in spremenite izbrano| O--- @l
Stevilko.
= Potrdite varnostno kodo in nadaljujte. Qso°O
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Priroénik za uporabo
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3 Upravljanje

Brisanje vsebine dnevnega urnika: 2 |Izberite Kopiraj. Qs-O
1 |Izberite dan, za katerega Zelite izbrisati vsebino. Na | Qs+ O
primer Petek
Uporab. dol. 1 iﬂ Brisanje
Pon [l m[e} .
Tor O @ ured
Sre  OCE———memD Kopiraj
Cet [ — — B
Pet [ — — B
Sob e — ]
Ned  BE—————10 Rezultat: Poleg kopiranega dneva se prikaze "C".
3 |Izberite Torek. Q:-O
2 |Izberite Brisanje. Q-0
Uporab. dol. 1
Pon i oc
Tor O — ]
Sre e —
W Brisanje Seett El:E
& Uredi Sob O
Kopiraj Ned e ——
4 |Izberite Prilepi. Q:-O
3 |Za potrditev izberite V redu. QO
Programiranje urnika Ponedeljek: fij Brisanie
1 |Izberite Ponedeljek. QO @ Ured
Kopiraj
oon UpDorab. dol. 1 . E) Prilepi
Tor e —
Sre e —
Cet e —
[ S — Rezultat:
Sob o——————— N
Ned e — Uporab. dol. 1
Pon ] — — (e}
Tor | —— ]
. . S e ——
2 |Izberite Uredi. QO cet — 1
Pet e — ]
Sob e — ]
Ned O — ]
f Brisanje
B ured 5 |Ponovite to dejanje za vse druge dni v tednu. —
Koprral Uporab. dol. 1
Pon [m] ocC
Tor | —— ]
3 |Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z @:-:0 e i
desnim vrtljivim gumbom uredite. Programirate lahko 0@ [ —— ]
do 6 dejanj vsak posamezni dan. V vrstici je visoka e
temperatura oznacena s temnejSo barvo kot nizka
temperatura.
Programiranje urnika Sobota in kopiranje na urnik Nedelja:
ol Pon Izberite Sobota. e
6:00 20°C  22:00 18°C Izberite Uredi. Q::-O
8:30 18°C | —- - 3 |Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z ©---0
17:30 21°C : P .
desnim vrtljivim gumbom uredite. 0@
X e e e . ) O e—0 Sob
Opomba: Ce Zelite izbrisati dejanje, nastavite 0 12 24
njegov Cas kot ¢as prejSnjega dejanja. 8:00 21°C
4 |Potrdite spremembe. Q:-O 23:00 18°C
Rezultat: Urnik za ponedeljek je dolo¢en. Vrednost T
zadnjega dejanja je veljavna do naslednjega
programiranega dejanja. V tem primeru je 4 |Potrdite spremembe. QO
ponedeljek prvi dan, ki ste ga programirali. Nazadnje -
programirano dejanje je zato veljavno do prvega 5 |Izberite Sobota. Q-0
dejanja naslednji ponedeljek. 6 |lzberite Kopiraj. Q:-O
- . . i ja. Q:-O
Kopiranje urnika na druge dni v tednu: 7 |1zberite Nedelja @
1 |Izberite Ponedeljek. QO
Uporab. dol. 1
Pon O 0
Tor ] ——
Sre ] ——
Cet [ ——
Pet e — ]
Sob e — ]
Ned e — ]
Prirognik za uporabo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Upravljanje

8 |Izberite Prilepi. QO

Rezultat:

Uporab. dol. 1
Pon O
Tor ] — — 8]
Sre ] — — 8]

Pet [ — — ]
Sob [m—______a5[e]
Ned [m— NN

Preimenovanje urnika:

INFORMACIJE

Vseh urnikov ni mogoce preimenovati.

1 |lzberite ime trenutnega urnika. Q-0

Uporab. dol. 1
Pon ]
Tor ] — 5]
Sre ] — 5]
Cet [ — — N

Sob O
Ned O

2 |Izberite Preimenuj. QO
ff Brisanje
Al Preimenuj
{(E Izbira

3 [(izbirno) Ce Zelite izbrisati ime trenutnega urnika, O Q.

pobrskajte po seznamu znakov, dokler se ne prikaze
«, nato pritisnite, da odstranite prej$nji znak.
Ponovite postopek za vsak znak v imenu urnika.

4 |Ce zelite poimenovati trenutni urnik, prebrskajte O---Q
seznam znakov in potrdite izbrani znak. Ime urnika
ima lahko do 15 znakov.

5 |Potrdite novo ime. Q- O
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Priroénik za uporabo
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3 Upravljanje

3.7 Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev

INFORMACIJE

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote
bodo nastavitve vidne/skrite.

[1] Prostor ‘) A

Urnik

Urnik ogrevanja

Urnik hlajenja

Zas¢ita pred zmrz.

Obmocje nastavitvene tocke
Odstopanije tipala

[2] Glavno obmogje ‘) ﬂ(

Urnik

Urnik ogrevanja

Urnik hlajenja

Nacin nas. tocke

Krivulja za VV ogr.
Krivulja za vrem. vod. hla.
Krivulja za VV

[3] Dodatno obmogje ‘ ) ﬂ(

Urnik

Urnik ogrevanja

Urnik hlajenja

Nadin nas. tocke

Krivulja za VV ogr.
Krivulja za vrem. vod. hla.
Krivulja za VV

[4] Ogrevanije/hlajenje prostora

Nacin
Urnik nacina delovanja

[1.4] Zascita pred zmrz.

Aktiviranje
Nas. tocka prostora

[1.5] Obmocje nastavitvene tocke

Min. vrednost ogrevanja
Maks. vrednost ogrevanja
Min. vrednost hlajenja
Maks. vrednost hlajenja

[7.2] Ura/datum

Ure

Minute
Leto
Mesec
Dan
Poletni ¢as
Format

[7.3] Pocitnice

[5] Rezer. ‘ ) ﬁ(

Zmogljivo delovanje

Nas. tocka za udobno del.
Nas. tocka za varéno del.
Nas. tocka za vnov. ogr.
Urnik

Krivulja za VV

Aktiviranje
Od
Do

[7.4] Tiho

Aktiviranje
Urnik
Stopnja

[7] Uporab. nastavitve

Jezik

Ura/datum

Pocitnice

Tiho

Tarifa el. en.
(*) Cena plina

[7.5] Tarifael. en.

[8] Informacije

Energijski podatki
Zgodovina okvar
Podatki o prodajalcu
Tipala

Aktuatorji

Nacini delovanja

O programu

Stanje povezave
Obratovalne ure

Visoko
Srednje
Nizko
Urnik

|[B] Uporab. profil

[C] Uporaba

Prostor
Ogrevanje/hlajenje prostora
Rezer.

Zaslon z nastavitveno totko
(*) Niupostevno

[8.1] Energijski podatki

Elektri¢ni vhod
Proizvedena toplota

Priro€nik za uporabo
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4 Nasveti za varéno rabo energije

3.8 Nastavitve monterja' tabele kljlh = NE povelujte Zelene temperature prostora, da bi pospesili
' . . ' ’ ogrevanje prostora. Prostor se NE bo hitreje segrel.
izpolni monter _ ) . e
» Ce postavitev vasega sistema vkljuduje podasna grelna telesa
. . . . (primer: talno ogrevanje), se izogibajte velikim nihanjem Zelene
3.8.1 Carovnik za konfiguracijo temperature prostora in NE dovolite, da bi se temperatura
‘ prostora premocno znizala. V nasprotnem lahko ponovno

Nastavitev Izpolnite ... ogrevanje prostora zahteva ve¢ ¢asa in energije.
Sistem = Za obiGajne potrebe po ogrevanju ali hlajenju prostora uporabite
Vrsta notranje enote (samo tedenski urnik. Po potrebi lahko urnik preprosto spremenite:
za branje)

= Za krajSe obdobje: lahko preklicete temperaturo prostora po

Vrsta rezervnega grelnika urniku. Primer: &e imate zabavo ali &e boste nekaj ur odsotni.
(samo za branje) [9.3.1]

= Za daljSe obdobje: lahko uporabite nacin pocitnic. Primer: e
Topla voda za gos. [9.2.1] boste med pogitnicami doma ali &e boste odsotni.

Zasilno del. [9.5]

Nasveti za temperaturo rezervoarja za toplo vodo za

Stevilo obmoéij [4.4] gospodinjstvo

Rezervni grelnik = Za obi¢ajne potrebe po topli vodi za gospodinjstvo uporabite
Napetost [9.3.2] tedenski urnik (samo v nacinu po urniku).
Maksimalna zmogljivost = Programirajte ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za
[9.3.9] gospodinjstvo na prednastavljeno vrednost (Udobno = vi$ja

temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo)

Glavno obmocje N ' ’ -
ponoci, ker je takrat zahteva po ogrevanju prostora manjsa.

Vrsta oddajnika toplo. [2.7]
Nadzor [2.9]

« Ce ogrevanje rezervoarja za TV za gospodinjstvo enkrat
dnevno ne zadostuje, programirajte dodatno ogrevanje

Nacin nas. tocke [2.4] rezervoarja za TV na prednastavljeno vrednost (Varéno = nizja
Urnik [2.1] temperatura rezervoarja za TV) podnevi.
Krivulja za VWV [2.E] = Pazite, da Zelena temperatura rezervoarja za TV NE bo previsoka.

Primer: Po namestitvi zniZajte temperaturo rezervoarja za TV za

Dodatno obmocje (samo Ce [4.4] = 1, dvojno obmocje
Je [4.41 J ie) 1°C in preverite, ali imate Se vedno na voljo dovolj tople vode.

Vrsta oddajnika toplo. [3.7]

= Vklop Crpalke za toplo vodo za gospodinjstvo programirajte samo

Nadzor (samo za branje) [3.9] za tisti ¢as dneva, ko je potrebna takojSnja razpoloZljivost tople

Nac¢in nas. tocke [3.4] vode. Primer: zjutraj in zvecCer.
Urnik [3.1]
Krivulja za WV [3.C]
Rezer. 5 Vzdrzevanje in servisiranje
Nac¢in ogrevanja [5.6]
Nas. totka za udobno del. 5.1 Pregled: vzdrzevanje in
[5.2] servisiranje
Nas. tocka za varcno del. B
[5.3] Monter mora opraviti letno vzdrZzevanje. Stevilko za stik/podporo

Nas. tocka za vnov. ogr. lahko poiscete preko uporabniskega vmesnika.

[5.4] Kot kon¢&ni uporabnik morate:

= Redno distiti okolico enote.

3.8.2 Meni z nastavitvami = Z mehko vlazno krpo ¢istiti uporabniski vmesnik. NE uporabljajte

Cistilnih sredstev.

Nastavitev ‘ Izpolnite ...
Glavno obmoéje = Redno preverijajte, ali je vodni tlak visji od 1 bara.
‘Vr‘sta termostata [2.A] ‘ Hladivo
Dodatno obmocje (Ce se uporablja) Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpus$c&ajte v
‘Vr‘sta termostata [3.A] ‘ ozracje.
Informacije Tip hladiva: R32
‘Podatki o prodajalcu [8.3] ‘ Vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP): 675

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v tej enoti je blago vnetljivo.

4 Nasveti za varcno rabo
H OPOZORILO
energije
= NE luknjajte in ne sezigajte delov hladilnega kroga.
Nasveti za temperaturo prostora - NE uporabliajte Gistilnih snovi ali sredstev za
= Pazite, da zelena temperatura prostora ne bo NIKOLI previsoka (v pospesevanje postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih
nacinu ogrevanja) ali prenizka (v nacinu hlajenja), temve¢ VEDNO priporoca proizvajalec.

skladna z vasimi dejanskimi potrebami. Vsaka prihranjena stopinja

lahko prihrani do 6% stroskov ogrevanja/hlajenja. = Zavedajte se, da hladivo v sistemu nima nikakrSnega

vonja.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Priroénik za uporabo
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6 Odpravljanje tezav

A OPOZORILO

Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE
pussa. Ce hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z
gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do pozara ali do
nastajanja Skodljivega plina.

I1zklju€ite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezracite in
stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil
del, iz katerega je puscalo hladivo, popravljen.

5.2 Iskanje Stevilke za stik/podporo

1 |Pojdite na [8.3]: Informacije > Podatki o QO
prodajalcu.
6 Odpravljanje tezav
6.1 Prikaz besedila pomoc¢i v primeru
okvare

V primeru okvare se na zaCetnem zaslonu skladno s stopnjo resnosti
prikazejo naslednje informacije:

. Q: Napaka
. &: Okvara

Prikaze se kratek in dolg opis okvare, kot v nadaljevanju:

1 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre glavni meni, Q:-O
in pojdite na Okvara.

Rezultat: Na zaslonu se prikazeta kratek opis
napake in koda napake.

2 |Na zaslonu napake pritisnite ?. ?

Rezultat: Na zaslonu se prikaze dolg opis napake.

6.2 Simptom: V dnevni sobi se vam zdi
prehladno (prevroce)

Mozni vzrok Resitev

Zelena temperatura prostora je
prenizka (previsoka).

Povecajte (zmanjSajte) zeleno
temperaturo prostora. Glejte
"3.3.2 Spreminjanje temperature
prostora" na strani 6.

Ce se tezava dnevno ponavlja,
sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Povecajte (zmanjSajte)
prednastavljeno vrednost
Zelene temperature prostora.
Glejte referen¢ni vodnik za
uporabnika.

= Prilagodite urnik temperature
prostora. Glejte "3.6 Zaslon z
urnikom: primer" na strani 7.

Zelene temperature prostora ni
mogoce doseci.

Povecajte zeleno temperaturo
izhodne vode glede na vrsto
oddajnika toplote. Glejte
"3.3.3 Spreminjanje zelene
temperature izhodne vode" na
strani 6.

Krivulja za vremensko vodeno
delovanije je nepravilno
nastavljena.

Nastavite krivuljo za vremensko
vodeno delovanje. Glejte
referencni vodnik za uporabnika.

6.3 Simptom: Voda iz pipe je
prehladna

Mozni vzrok Resitev

Zaradi neobi¢ajno visoke porabe |Ce takoj potrebujete toplo vodo
je zmanijkalo tople vode za za gospodinjstvo, aktivirajte
gospodinjstvo. Zmogljivo delovanje
Zelena temperatura rezervoarja |F€Zervoarja za toplo vodo za

za toplo vodo za gospodinjstvo je gospodinjstvo. Vendar boste tako
prenizka. porabili dodatno energijo. Glejte

"3.4.4 Uporaba zmogljivega
delovanja TV za
gospodinjstvo" na strani 7.

Ce se tezave dnevno ponavljajo,
sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Povecajte prednastavljeno
vrednost Zelene temperature
rezervoarja za TV. Glejte
referencni vodnik za
uporabnika.

= Nastavite urnik temperature
rezervoarja za TV. Primer:
Programirajte dodatno
ogrevanje  rezervoarja  za
toplo vodo za gospodinjstvo na
prednastavljeno vrednost
(Nas. toc¢ka za varcno
del. = niZja temperatura
rezervoarja) podnevi. Glejte
"3.6 Zaslon z  urnikom:
primer" na strani 7.

6.4 Simptom: Napaka toplotne crpalke

Ce toplotna ¢&rpalka ne deluje, lahko rezervni grelnik deluje kot
zasilni grelnik in samodejno ali ne-samodejno prevzame zahteve po
toploti.

= Ce je nastavitev samodejnega zasilnega delovanja Samodejno in
na toplotni €rpalki pride do napake, rezervni grelnik samodejno
prevzame zahteve po toploti in pripravo tople vode =za
gospodinjstvo.

» Ce je za samodejno zasilno delovanje izbrana nastavitev Ro¢no in
pride do napake na toplotni ¢rpalki, se priprava tople vode za
gospodinjstvo in ogrevanje prostora zaustavita in ju je treba ro¢no
obnoviti prek uporabniskega vmesnika. Za ro¢no obnovitev
delovanja odprite zaslon z glavnim menijem Okvara, kjer vas
uporabniski vmesnik pozove, da potrdite, ali Zelite, da rezervni
grelnik prevzame zahteve po toploti.

Ce pride do napake na toplotni &rpalki, se na uporabniskem
vmesniku prikaze (> ali

Mozni vzrok Resitev

Toplotna ¢rpalka je
poskodovana.

Glejte "6.1 Prikaz besedila
pomoci v primeru okvare" na

strani 12.

INFORMACIJE

Ko rezervni grelnik prevzame zahteve po toploti, se poraba
elektricne energije bistveno poveca.

6.5 Simptom: Po zagonu se v sistemu
pojavlja klokotajo¢ zvok

Mozni vzrok Resitev

V sistemu je zrak. Odzracite sistem.®

Priro€nik za uporabo
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7 Odstranjevanje

Mozni vzrok Resitev

Razli¢ne okvare. Preverite, ali se na zacetnem
zaslonu uporabniskega vmesnika
prikaze Ll ali & Za ve€
informacij o okvari glejte

"6.1 Prikaz besedila pomoci v
primeru okvare" na strani 12.

(a) Priporo¢amo, da za odzracevanje uporabite funkcijo
odzracevanja enote (izvesti jo mora monter). Pri
odzracevanju grelnih teles in kolektorjev upostevajte
naslednje:

A OPOZORILO

Odzracevanje grelnih teles in kolektorjev. Pred
odzracevanjem grelnih teles in kolektorjev, preverite, ali se

na zacetnem zaslonu uporabniskega vmesnika prikaze Q
ali
= Ce se ne, lahko takoj odzragite.

= Ce se, poskrbite za zadostno zradenje v prostoru, v
katerem Zelite izvesti odzraCevanje. Razlog: Pri
odzracevanju grelnih teles in kolektorjev lahko hladivo
izte€e v vodovodni krog in poslediéno v prostor.

7 Odstranjevanje

OPOMBA

Sistema nikar NE posku$ajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklazo.

8 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo
Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti
stavbe.

T izh.v. = Temperatura izhodne vode
Temperatura vode na odvodu vode toplotne Crpalke.
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