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1 Info kdaesoleva dokumendi

kohta

Taname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha jargmist:

lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt 1abi, et
tagada parim véimalik tulemus.

paluge paigaldajal end teavitada satetest, mida ta teie susteemi
konfigureerimiseks kasutas. kontrollige, kas ta taitis paigaldaja
sattetabeli. Kui MITTE, paluge tal seda teha.

hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.

Sihtriihm
Léppkasutajad

Juhendikomplekt

Kéesolev juhend on osa dokumendikomplektist.

Taiskomplekt

koosneb:

Uldised ettevaatusabindud.

= Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
= Formaat: paber (siseseadme karbis)
Kasutusjuhend.

= Kiirlilevaade seadme pohilistest funktsioonidest

= Formaat: paber (siseseadme karbis)

Kasutaja viitejuhend.

= Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele
ja spetsialistidele

= Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil https://www.daikin.eu.
Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni Q.

Paigaldusjuhend - Vilisseade:

= Paigaldusjuhised

= Formaat: Paber (valisseadme karbis)

Paigaldusjuhend — Siseseade:

= Paigaldusjuhised

= Formaat: paber (siseseadme karbis)

Paigaldaja viitejuhend:

= Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed ...

= Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil https://www.daikin.eu.
Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni Q.

Dokumentide uusimad versioonid vdite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt vo6i saada seadme paigaldajalt.

Algsed juhised on inglise keeles. K&k muudes keeltes olevad
juhised on algsete juhiste tdlked.

ONECTA rakendus

"\ Kui paigaldaja selle seadistas, saate kasutada
rakendust ONECTA oma slisteemi juhtimiseks
ja selle oleku jalgimiseks. Vaadake lisateavet:

VbDAIKIN

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

-IE'."

=%

MARKUS

Uuendage Daikin Altherma kasutajaliidese
plsivara versioonile.

o

uusimale

tabelid 17 Lingiread
11.1  Konfigureerimise VilSard ................cccccevveuevevieiuerieeeeeiseeseeaa 17 Lingiread (naiteks [5.6]) aitavad teil liikuda kasutajaliidese
11.2 SEAdIStUSMENTU . .vv.ovvevererseeeeseeesseeesseeeseesss e sessssenes 18 menUUstruktuuris.
1 |Lingiridade lubamine: vajutage avakuval voi ?
peamenul kuval abinupule. Ekraani llemisse
vasakusse nurka ilmuvad lingiread.
2 |Lingiridade keelamine: vajutage uuesti abinupule. ?
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2 Kasutaja ohutusjuhised

Kéesolevas dokumendis kasutatakse samuti neid lingiridasid. Naide:

‘ 1 ‘Minge [5.6]: Tarbevesi > Soojendusreziim.

| @O |

See tdhendab:

1 |Alustades avakuvalt keerake vasakut valimisketast ©---O
ja minge valikusse Tarbevesi.

©)

» ARGE kasutage seadet margade
katega.

» ARGE asetage seadmele vett
sisaldavaid esemeid.

/N\ ETTEVAATUST

» ARGE asetage seadmele mingeid
esemeid ega vahendeid.

« ARGE astuge, istuge ega seiske
seadme peal.

rJ' Tarbevesi
2 |Alammenuisse minemiseks vajutage vasakut Qso°O
valikuketast.
3 |Keerake vasakut valikuketast ja minge valikusse ©:---O
Soojendusreziim.

L . .
f);?s Soojendusreziim

4 |Alammeniilisse minemiseks vajutage vasakut Qzo-O
valikuketast.

2 Kasutaja ohutusjuhised

Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

21 Uldine

/\ HOIATUS

Kui te El ole kindel, kuidas
seadmestikku kasutada, pidage néu
paigaldajaga.

/\ HOIATUS

Kaesolevat seadet on lubatud
kasutada alates 8-aastastel lastel ja
fuusiliste, kognitiivsete voi vaimsete
puuetega voi puudulike kogemuste ja
teadmistega isikutel, kui nad kasutavad
seadet jarelevalve all voi kui neid on
juhendatud seadet kasutama ohutult ja
kui nad on vbimalikest ohtudest
teadlikud.

Lastel ElI OLE lubatud seadmega
mangida.

Lastel EI OLE lubatud seadet
jarelevalveta puhastada ja hooldada.

= Seadmetel on jargmine siimbol:

2

See tahendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI
panna sorteerimata olmepriigi hulka. ARGE PUUDKE siisteemi
ise lahti votta, lahtivdtmisel, kilmaaine, 6li ja muude osade
késitsemisel TULEB seda lasta teha volitatud paigaldajal ja
TULEB jargida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid PEAB kasutusest koérvaldamisel kaitlema
spetsialiseeritud ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning
taastamiseks. Nouetekohase jaatmekaitlusega aitate kaitsta
keskkonda véimalike kahjulike mdjude eest ja inimeste tervist.
Lisateabe saamiseks podrduge oma paigaldaja vdi kohaliku
omavalitsuse poole.

= Akud on tahistatud jargmise simboliga:

X

See tadhendab, et akusid El ole lubatud kasutuselt kdrvaldada
koos muude sorteerimata majapidamisjaatmetega. Kui keemiline
sumbol on trukitud sumboli alla, siis tdhendab see keemiline
simbol seda, et aku sisaldab raskemetalli Ule teatud
kontsentratsioonimaara.

Voimalikud keemilised siimbolid on: Pb: tina (>0,004%).
Kasutatud akud TULEB viia spetsiaalsetesse
kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt
kérvaldamine hoiab &ra voéimalikud negatiivsed tagajarjed
keskkonnale ja inimeste tervisele.

2.2 Turvalise kasutamise juhised

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV
MATERJAL

Selle seadme sees olev jahutusaine on
kergelt slttiv.

/\ HOIATUS

Elektril6ogi voi tulekahju ennetamiseks:

» ARGE loputage seadet.

/\ HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et valditud
oleksid mehaanilised kahjustused, ja
ruumis, kus ei ole pidevalt tootavaid
suuteallikaid (nt lahtised leegid,
gaasiga tootavad seadmed voi
elektrikitteseadmed).
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Info siisteemi kohta

/\ HOIATUS

» ARGE augustage ega pdletage
jahutusaine ahela osi.

» ARGE kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks puhastusmaterjale
ega muid viide, mida tootja ei ole
soovitanud.

= Arvestage, et susteemi sees olev
jahutusaine on I6hnatu.

/\ HOIATUS

= Seadmes olev kilmaaine on vahesel
maaral tuleohtlik, kuid tavaliselt see
El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse pdleti,
kutteseadme voi pliidi leegiga, siis
voib tekkida tulekahju véi moodustub
tervistkahjustav gaas.

= Lulitage VALJA kitteainet pdletavad
seadmed, ventileerige ruum ja
poorduge edasimuuja poole, kelle
kaest olete toote ostnud.

= Arge kasutage seadet, kuni

hooldustddtajad kinnitavad, et
kulmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

/\ HOIATUS

Ohu eemaldamisega kiitteahel sooja

tarbevee jaoks. Enne 6hu

eemaldamist kontrollige, kas

kasutajaliidese avaekraanil kuvatakse

L vdi N,

= Kui ei ole, vdite jatkata kohe éhu
eemaldamisega.

= Kui on, siis veenduge, et ruum, kus
soovite 6hku eemaldada, on piisavalt
ventileeritud. Pohjus: Rikke korral
vOib jahutusaine lekkida veeahelasse
ja seelabi ruumi, kui eemaldate éhku
sooja tarbevee kitteahelast.

3.1

Tuupilise susteemi osad

A

@)

4

>ooTo

4

41

Valisseadme soojuspump
Kuumaveepaak

Siseseadme kasutajaliides
Tehniline ruum. Ndide: Garaaz.

Kiirjuhend

Kasutaja oiguste tase

Teabe hulk, mida saate menuustruktuuris lugeda ja redigeerida,
séltub teie kasutaja diguste tasemest:

= Kasutaja: standardreziim

= Ekspertkasutaja: saate lugeda ja redigeerida rohkemat teavet

Kasutajatasemete muutmine

3

Info stisteemi kohta

Olenevalt slisteemist voib see:
= Toota sooja tarbevett

1 |Minge [B]: Kasutaja profiil. QRN ®)
B
8 Kasutaja profiil
2 |Sisestage kasutaja tasemele vastav PIN-kood. —
= Sirvige 18bi numbrite ja muutke valitud numbrit. O-- QL
= Liigutage kursorit vasakult paremale. ©:--O
= Kinnitage PIN-koodi ja jatkake. Qze-O

Kasutaja PIN-kood
Kasutaja Kasutaja PIN-kood on 0000.

Kasutaja

Tapsema kasutaja PIN-kood

Kasutaja Ekspertkasutaja PIN-kood on 1234. Nuld on ndhtavad
kasutajale tdiendavad menullelemendid.

Ekspertkasutaja

Kasutusjuhend
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5 Tootab

4.2 Soe tarbevesi

Paagi kiitte funktsiooni SISSE vai VALJA liilitamine

0 MARKUS

Desinfitseerimisreziim. Isegi kui lUlitate paagi kutmise
VALJA ([C.3]: Kasutamine > Tarbevesi) jaab
desinfitseerimise reziim aktiivseks. Kuid kui lulitate selle
VALJA ajal, mil toimub desinfitseerimine, kuvatakse viga

AH-00.
1 |Minge [C.3]: Kasutamine > Tarbevesi. Q:-O
c3 Kasutamine
Tarbevesi Véljas
2 |Valige funktsioonile Sees vdi Vdljas. O---01

Paagi temperatuuri sattepunkti muutmine

Reziimis Ainult jarelkite saate kasutada paagi temperatuuri
sattepunkti kuva, et néha ja reguleerida sooja tarbevee temperatuuri.

1 |Minge [5]: Tarbevesi. QRO
5
[—SJE‘STarbevesi
2 |Reguleerige sooja tarbevee temperatuuri. O---0O2
? b
5
— [+
(i
507 |
Tarbevesi

a Tegelik sooja tarbevee temperatuur

b Soovitud sooja tarbevee temperatuur

Muudes reziimides saate vaadata ainult sattepunkti kuva, kuid ei saa
seda muuta. Selle asemel saate muuta jargmisi satteid: Mugavuse
sattepunkt [5.2], Oko sattepunkt [5.3] ja Jarelkiitte
sattepunkt [5.4].

m TEAVITUSTOO
Olukordades, kui on vaga madal STV tarbimine voi see
puudub, véib paagi temperatuuri sattepunkt <45°C anda
oodatust madalama STV temperatuuri kui kasutatakse
Ainult jarelkiite reziimi. Sellistes olukordades on
soovitatav lulituda Uhele jargmistest reziimidest:
= Ainult programm
= Programm + jarelkiite

Lisateave

Lisateabe saamiseks vaadake ka:

* "5.4 Funktsioonide SISSE v&i VALJA liilitamine" [» 9]
= "5.6 Sooja tarbevee reguleerimine" [» 10]

= "5.7 Graafiku kuva: naide" [» 11]

= Kasutaja viitejuhend

5 Tootab

5.1 Kasutusliides: lilevaade

Kasutusliidesel on jargmised komponendid:

a Olekunaidik
b LCD-ekraan
¢ Valikukettad ja nupud

Olekunaidik
Olekuindikaatori LED-tuled pdlevad voi vilguvad, et naidata seadme
tooreziimi.

LED Reziim
Vilkuv sinine Ootel

Kirjeldus

Seade ei toota.

Pisivalt sinine | To6tab Seade t66tab.

Vilkuv punane |Torge Tekkis viga.

Vaadake Uksikasju peatikist
"8.1 Abiteksti kuvamine
talitlushaire korral" [» 16].

LCD-ekraan

LCD-ekraanil on unereziim. Kui kasutajaliidest pole 15 minuti jooksul
kasutatud, muutub ekraan tumedaks. Ekraani aratamiseks tuleb
vajutada ménd nuppu vdi pédrata mdnd ketasvalijat.

Valikukettad ja nupud

Valimiskettaid ja nuppe kasutatakse jargmiseks:

= LCD-ekraani kuvade, meniude ja satete vahel navigeerimiseks
= Vaartuste seadistamiseks

c d e

“« A ?
a b

Artikkel
a |Vasakpooln |LCD kuvab ekraani vasakul poolel kaare, kui
e voimalik on kasutada vasakut ketasvalijat.
ketasvalija |. Qs -O: Keerake, seejarel vajutage vasakule
ketasvalijale. MenuUstruktuuris navigeerimine.
= 1O---0: Keerake vasakut ketasvalijat.
Menulelemendi valimine.

Kirjeldus

Qs:-O: Vajutage vasakut ketasvalijat. Valiku
kinnitamine vdi alammenuisse minemine.

b |Tagasi- 4 Vajutage, et minna menUustruktuuris 1 sammu
nupp vorra tagasi.

c |Kodunupp |#: Vajutage, et minna tagasi avalehele.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split kaksikseeria — sooja tarbevee paak (180 /230 I)
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5 Tootab

Artikkel Kirjeldus

d |Abinupp ?: Vajutage, et vaadata konkreetse lehega seotud
abiteksti (kui olemas).

e |Parempool |LCD kuvab ekraani paremal poolel kaare, kui
ne voimalik on kasutada paremat ketasvalijat.

ketasvalija | O---@): Keerake, seejarel vajutage paremale

ketasvalijale. Vaartuse vdi satte muutmine, mis
on kuvatud ekraani paremal poolel.

= O---0O: Keerake paremat ketasvalijat.
Navigeerimine vOimalike vaartuste ja satete
vahel.

= O--@.: Vajutage paremat ketasvalijat. Valiku

kinnitamine ja jargmise menulelemendi juurde
minemine.

Kasutusjuhend DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Tootab

5.2 Menuustruktuur: Glevaade kasutajasatetest

[5] Tarbevesi

1A

[7.2] Kellaaeg/kuupaev

Véimas té6tamine
Mugavuse séttepunkt
Oko sattepunkt
Jarelkitte sattepunkt
Nadala graafik
Soojendusreziim
Desinfitseerimine
Maksimaalne

()
()]
(")
(**) Husterees
(™)
(]
(**)
")

ok
*x

"k

**) Sattepunkti reziim

limast soltuv kéver

Varu

limast soltuva kdvera tulp
Prioriteetsuse programm
Tooreziim

(*) Kiire reziimi taimer

*ok

ek

*k

[7] Kasutaja satted

Keel
Kellaaeg/kuupéev
Puhkus

Vaikne

-

Tunnid
Minutid
Aasta
Kuu
Paev
Suveaeg
Vorming

[7.3] Puhkus

Aktiveerimine
Alates
Kuni

[7.4] Vaikne

(**) Reziim

Nadala graafik
(**) Tase
(**)  Piirangud

L1

[8] Info

Energiaandmed
Torgete ajalugu
Edasimidja info
Andurid
Aktuaatorid
Too6reziimid
Teave
Uhenduse olek
Too6tunnid

| [B] Kasutaja profiil

[C] Kasutamine

Tarbevesi

(***)[D]Juhtmevaba luiis

Luba AP reziim
Taaskaivita

WPS

Eemalda pilvest
Koduvérguiihendus
Pilvelihendus

)| Sattepunkti kuva

*

k!

)

Kohaldatav ainult siis, kui paagi t66reziim on kiire
Juurdepéaasetav ainult paigaldajale
Kehtib ainult siis, kui paigaldatud on kohtvérk

m TEAVITUSTOO

Olenevalt valitud paigaldajasatetest ja seadme tlubist
vdivad satted olla nahtavad/nahtamatud.

[8.1] Energiaandmed

Sisendelekter
Toodetud soojus

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Tootab

5.3 Voimalikud kuvad: lilevaade

Sagedasemad kuvad on jargmised:

¢ @::O OR (@--0O

QO

c3 c4

Avakuva

Peameniiu kuva

¢ Madalama tasandi kuvad:

c1: Sattepunkti kuva

c2: Detailne kuva vaartustega
c3: kuva ilmast soltuva kdveraga
c4: graafikuga kuva

T o

5.31 Avakuva

Vajutage nupule #, et minna tagasi avalehele. Kuvatakse seadme
haalestamise Ulevaade ja ruumi ja sattepunkti temperatuur.
Avakuval kuvatakse ainult simbolid, mis on kehtivad teie seadme
haalestamise puhul.

26Feb2019 |
22:19

Artikkel | Kirjeldus

b |Desinfitseerimine / voimas reziim

Desinfitseerimise reziim aktiivne

LP V6imas reziim aktiivne

¢ |Hadaolukord

O Soojuspumba rike ja susteem to6tab reziimis
Hadaabireziim.

Praegune kuupaev ja kellaaeg

Nutikas energia

& Nutikat energiat kasutatakse hetkel sooja tarbevee
tootmiseks.

f |Valisseade / vaikne reziim

1 M&6detud valistemperatuur®
f2 Vaikne reziim aktiivne
f3 Valisseade

g |Siseseade / sooja tarbevee paak

g1 Sooja tarbevee paak

92| 1.8 |Veesurve

h |Puhkusereziim
‘Puhkusereiiim aktiivne

i |Torge
L\ |Tekkis talitlushaire.

& Vaadake Uksikasju peatlikist "8.1 Abiteksti
kuvamine talitlushaire korral" [» 16].

@ Kui vastav toiming ei ole aktiivne, on ring hall.

5.3.2 Peameniii kuva

Avakuvalt alustades vajutage ( ©::°O) voi keerake (10---O) vasakut
valikuketast, et avada peamenul kuva. Peamenllst paasete
erinevatele sattepunktide kuvadele ja alammenuldesse.

2

& Kasutaja profiil

(b Kasutamine
rJ‘ Tarbevesi
O Kasutaja satted

—a
@© Info }

a Valitud alammeniu

Voimalikud tegevused ekraanil
©---0 Loendis navigeerimine.
Q2O Alammendlisse sisenemine.
= ? Lingiridade lubamine/keelamine.
h———(L1
| 5.3.3 Sattepunkti kuva
g1 92 Sattepunkti kuva kuvatakse lehekiilgedel, mis kirjeldavad sutsteemi
Vaimalikud tegevused ekraanil komponente, mis vajavad sattepunkti vaartust.
©:--O Navigeerimine peamenliu loendis. Naide
QO Peamenil kuvale minemine. [5] Paagi temperatuuri kuva
? Lingiridade lubamine/keelamine. 5
Artikkel | Kirjeldus +
[‘.J.-.
a |Soe tarbevesi B 50o
1 Soe tarbevesi ¢
a
% Tarbevesi
a2| (65 |Moodetud paagi temperatuur®

Kasutusjuhend DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Selgitus
d
a2 b2 *
e d
at e b1\
Voimalikud tegevused ekraanil
©:---0 Navigeerimine alammendii loendis.
Qz-O Alammentiiisse minemine.
O---0l Soovitud temperatuuri reguleerimine ja automaatne
rakendamine.

Artikkel
Temperatuuri minimaalne limiit | a1 |Fikseeritud seadme poolt

Kirjeldus

a2 |Piiratud paigaldaja poolt

Temperatuuri maksimaalne b1 |Fikseeritud seadme poolt

limiit b2 |Piiratud paigaldaja poolt

Praegune temperatuur ¢ |Moéddetud seadme poolt

Soovitud temperatuur d [Suurendamiseks/
vahendamiseks keerake
paremat ketasvalijat (ainult
reziimi Ainult jarelkite
jaoks).

Alammenuu e |Alammenulsse minemiseks

keerake voi vajutage
vasakut valikuketast.

5.34 Detailne kuva vaartustega

Naide:
7.2.1 Kellaaeg/kuupaev
I Tunnid 1
Minutid 30
. | | |
a c b a c b
a Satted
b Vaartused

¢ Valitud sate ja vaartus

Voimalikud tegevused ekraanil

©:---0 Navigeerimine satete loendis.
O---01 Vaartuse muutmine.

O--@..  |Jargmise satte juurde minek.

Q:--O Muudatuste kinnitamine ja jatkamine.

Paagi soojendamine
a b

) &

a Paagi t66 on SEES
b Paagi t66 on VALJAS

5.4.2 SISSE v&i VALJA liilitamiseks

Paagi soojendamine

MARKUS

Desinfitseerimisreziim. Isegi kui lllitate paagi kitmise
VALJA ([C.3]: Kasutamine > Tarbevesi) jaab
desinfitseerimise reziim aktiivseks. Kui aga lulitate selle
VALJA ajal, mil toimub desinfitseerimine, kuvatakse AH-

viga.
1 |Minge [C.3]: Kasutamine > Tarbevesi. QO
C3 Kasutamine
Tarbevesi Viéljas
2 |Valige funktsioonile Sees voi Valjas. O---0}
5.5 Informatsiooni lugemine
Info véljalugemine
| 1 [Minge [8]: Info. | 10 |

Voimalik véljaloetav info

Meniiiis... Voite lugeda...

Toodetud energia ja tarbitud
elekter

[8.1] Energiaandmed

[8.2] Torgete ajalugu Talitlushéirete ajalugu

[8.3] Edasimiitija info Kontakt/tugitelefoninumber

[8.4] Andurid

Ruumitemperatuur,
valistemperatuur, valjuva vee
temperatuur...

54 Funktsioonide SISSE vo6i VALJA
lilitamine

5.41 Visuaalne naidik

Seadme teatud funktsioone saab eraldi lubada voéi keelata. Kui
funktsioon on keelatud, on vastav temperatuuri ikoon avakuval hall.

[8.5] Aktuaatorid Iga aktuaatori olek/reziim

Naide: Seadme pump SEES/
VALJAS

Praegune t86reziim

[8.6] T6oreziimid
Naide: Sulatamise/dlitagastuse
reziim

[8.7] Teave Info slisteemi versiooni kohta

[8.8] Uhenduse olek

Teave seadme, ruumi
termostaadi ja WLAN-i Uhenduse
oleku kohta

Konkreetsete slisteemi
komponentide t66tunnid

[8.9] T66tunnid

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split kaksikseeria — sooja tarbevee paak (180 /230 I)
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5.6 Sooja tarbevee reguleerimine

5.6.1 Vaheiilekuumenduse reziim

Vahellekuumenduse reziimis soojeneb kuumaveepaak pidevalt
temperatuurini, mis on naidatud avakuval (naiteks: 50°C), kui
temperatuur langeb alla kindla vaartuse.

Tt
60°C -
50°C
40°C

15°C

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Kuumaveepaagi temperatuur
t Aeg

EI TEAVITUSTOO

Kui prioriteetide graafik on seatud STV peale (vt
"5.9 Prioriteetide graafik" [» 14]) ja STV paagi reziim on
samal ajal vahelilekuumenduse peal, on
mugavusprobleemi oht suur. Sagedase
vahellekuumenduse korral voib klimaseadmega kutmise/
jahutamise funktsioon olla regulaarselt hairitud.

TEAVITUSTOO

Histereesi rakendamine (temperatuuri languse suurus,
mis kutsub esile kuumutamise) voib varieeruda soltuvalt
sellest, kas sihttemperatuur on valisseadme t66vahemikus.
Pidage nbu paigaldajaga.

TEAVITUSTOO

Olukordades, kui on vaga madal STV tarbimine véi see
puudub, vbib Ainult jarelkite anda oodatust
madalama STV temperatuuri. Sellistes olukordades on
soovitatav lulituda Uhele jargmistest reZiimidest:

= Ainult programm

= Programm + jarelkite

5.6.2 Graafikupohine reziim

Kuumaveepaak toodab programmireziimis kuuma vett vastavalt
programmile. Parim aeg lasta paagil kuuma vett toota on 66, kuna
kliimaseadme vajadus on vaiksem.
Naide:

Ted

60°C A
50°C 1
40°C

15°C f====

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Kuumaveepaagi temperatuur
t Aeg

= Algselt on kuumaveepaagi temperatuur sama, mis paaki siseneval
tarbeveel (naiteks 15°C).

= Kell 00:00 on sooja tarbevee paak programmeeritud kitma vett
teatud eelseadistatud temperatuurini (naiteks: Mugavus = 60°C).

= Hommikul saate kasutada sooja vett ja kuumaveepaagi
temperatuur langeb.

= Kell 14:00 on kuumaveepaak programmeeritud soojendama vett
teatud eelseadistatud temperatuurini (naiteks: Oko = 50°C). Soe
vesi on jalle kattesaadav.

= Péarastldunal ja Ohtul saate jalle sooja vett kasutada
ning kuumaveepaagi temperatuur langeb taas.

= Jargmisel paeval kell 00:00 tstikkel kordub taas.

5.6.3 Graafikupohine + vaheiilekuumenduse
reziim

Graafikupdhise + vahellekuumenduse reziimis on sooja tarbevee
reguleerimine  sama, mis graafikujargses reziimis.  Siiski,
kui kuumaveepaagi temperatuur langeb alla eelseadistatud vaartuse
(=vahellekuumenduspaagi  temperatuur —histereesi  vaartus;
naiteks: 35°C), kuumaveepaak  soojeneb, kuni  jduab
vahellekuumenemise sattepunktini (naiteks: 45°C). See tagab
kuuma vee pideva kattesaadavuse.

Naide:

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Sooja tarbevee paagi temperatuur
t Aeg

TEAVITUSTOO

Hustereesi rakendamine (temperatuuri languse suurus,
mis kutsub esile kuumutamise) voib varieeruda soltuvalt
sellest, kas sihttemperatuur on valisseadme téévahemikus.
Pidage néu paigaldajaga.

5.6.4 Sooja tarbevee voimsa reziimi kasutamine
Véimsa reziimi teave
Voimas todtamine vdimaldab soojendada sooja tarbevett

varukitteseadmega. Kasutage seda reziimi nendel paevadel, kui
sooja vee tarbimine on tavaparasest suurem.

Voimsa reziimi aktiveerituse kontrollimine
Kui avakuval on kuvatud :’: , on vBimas reziim aktiivne.

Aktiveerige voi inaktiveerige Voimas todtamine jargmiselt:

QO
QO

1 |Minge [5.1]: Tarbevesi > Voimas toéotamine

2 |Valige vdimsale reziimile satteks Valjas voi Sees.

Kasutusnaide: teil on kohe sooja vett vaja

Olete jargmises olukorras:
= Olete peaaegu kogu sooja tarbevee ara kasutanud.

= Teil pole aega oodata jargmise sooja tarbevee paagi
graafikupdhise soojenemiseni.

Sellisel juhul saate aktiveerida voimsa reziimi. Sooja tarbevee paak
hakkab kuumutama vett temperatuurini Mugavus.

TEAVITUSTOO

Kui suure vbimsusega t66 on aktiveeritud, t66tavad
soojuspump ja varukiite maksimaalse voimsusega. Kui
suure voimsusega t60 aktiveeritakse sooja tarbevee
tootmisel liiga sageli, vbivad tekkida sagedased ja pikad
klimaseadmega kiitmise/jahutamise katkestused.

Kasutusjuhend
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5.6.5

Desinfitseerimisfunktsioon

Desinfitseerimine

desinfitseerib

kuumutades aeg-ajalt sooja tarbevee teatud temperatuurile.

kuumaveepaaki,

ETTEVAATUST
Paigaldaja PEAB konfigureerima
desinfitseerimisfunktsiooni satted kehtivate &igusaktide
jargi.
# Kood Kirjeldus
[5.7.1] [2-01] Aktiveerimine:
= 0:Ei
= 1:3Jah
[6.7.2] [2-00] T60 paev:
= 0:Iga paev
= 1: Esmaspdev
= 2:Teisipdev
= 3: Kolmapdev
= 4: Neljapdev
= 5: Reede
= 6: Laupdev
= 7:Pilihapdev
[56.7.3] [2-02] Algusaeg
[5.7.4] [2-03] Paagi sattepunkt
60°C
[6.7.5] [2-04] Kestus:
40~60 minutit
Tonw 4
[2-03] [2-04]
>
THZ
TU
; (( ; ; 5
0000 0100 °° 2200 23.00° 2400  t
[2-02]
DHW Sooja tarbevee temperatuur
Ty Kasutaja sattepunkti temperatuur
T, Korge sattepunkti temperatuur [2-03]
t Aeg
HOIATUS

A

Arvestage, et parast desinfitseerimist on soojaveekraanist

@ MARKUS

Desinfitseerimisreziim. Isegi kui lllitate paagi kitmise
VALJA ([C.3]: Kasutamine > Tarbevesi) j&éb
desinfitseerimise reziim aktiivseks. Kui aga lulitate selle
VALJA ajal, mil toimub desinfitseerimine, kuvatakse AH-
viga.

TEAVITUSTOO

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse
mittetoimumise korral sooja tarbevee votmise tottu jargige
alltoodud soovitusi:

= Kui valitus on reziim Ainult jarelkute vdi Programm
+ jarelkite, on soovitatav programmeerida
desinfitseerimisfunktsiooni kaivitus vahemalt 4 tunnile
peale viimase eeldatava sooja tarbevee votmist. Selle
kaivituse voib seadistada paigaldaja
(desinfitseerimisfunktsioon).

= Kui valitud on reziim Ainult programm, on soovitatav
programmeerida Oko toiming 3 tundi enne
desinfitseerimisfunktsiooni graafikujargset kaivitust, et
paaki eelnevalt kitta.

TEAVITUSTOO

Desinfitseerimisfunktsioon kaivitub uuesti, kui sooja
tarbevee temperatuur langeb t66 ajal 5°C vdrra allapoole
desinfitseerimise sihttemperatuuri.

5.7

Graafiku kuva: naide

See naide naitab, kuidas seada paagi soojendamise graafikut.

Graafiku programmeerimine: lilevaade

Naide: soovite programmeerida jargmist graafikut:

TromzZX-Am

Programmeerige graafik Laupdev
Piihapaev.

Kasutaja maaratud
] e e

Minge graafikusse.

(valikuline) kustutab kogu nadalaprogrammi sisu véi valitud
paevaprogrammi sisu.

Programmeerige graafik Esmaspaev.

Kopeerige graafik teistele nadalapaevadele.

ja kopeerige paevale

Graafikusse minemiseks

valjuv vesi temperatuuril, mis on vérdvadrne valjasattes ‘ 1 ‘Minge [5.5]: Tarbevesi > Nadala graafik. ‘ @O ‘
[2-03] valitud vaartusega. . . i .
Nadalagraafiku sisu kustutamiseks
Kui on oht, et kdrge temperatuuriga soe tarbevesi voib
inimest vigastada, tuleb kuumaveepaagi sooja vee 1 |Valige praeguse graafiku nimi. Q-0
valjalaskeuhendusele paigaldada seguklapp Kasutaja magratud
(valjavarustus). See seguklapp tagab, et soojaveekraani $ g‘:-:-jg
sooja  tarbevee  temperatuur ei Uleta  kunagi K e
maksimumvaartust. See maksimaalne lubatud sooja g g‘:'g
tarbevee temperatuur tuleb valida kehtivate oGigusaktide L [ ———— ]
jargi. P ]
A ETTEVAATUST
Veenduge, et desinfitseerimisfunktsiooni algusaja [5.7.3] ja
maaratud kestuse [5.7.5] jooksul El rakendu sooja
tarbevee kasklus.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 DAIKIN Kasutusjuhend
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2 |Valige Kustuta. Q-0 Graafiku kopeerimiseks teistele nddalapaevadele
1 |Valige Esmaspaev. A ®)
Kasutaja maaratud
~ [ — ]
W Kot T =
K e ——
N e ——
R e ——
L e ——
P e ——
3 |Valige kinnitamiseks OK. Q:-O
. . . . 2 |Valige K i. HQEE®)
Paevagraafiku sisu kustutamiseks ge Fopeerd
1 |Valige péev, mille sisu soovite kustutada. Naiteks Q:-O
Reede
ﬁ Kustuta
. KaDsutaja maaratud . @ Redigeeri
T [ — — ] Kopeeri
K [ — — ]
N [ — — ]
R [ — — ]
; —————= Tulemus: Kopeeritud péeva kérval kuvatakse "C".
3 |Valige Teisipaev. QO
2 |Valige Kustuta. QO Kasutaja maaratud
E o — s — =]
T e ——
K e ——
N e ——
N ]
W Kostuta y e——
@ Redigeeri P e — ]
Kopeeri
4 |Valige Kleebi. HQEE®)
3 |Valige kinnitamiseks OK. QO
Graafiku Esmaspéev programmeerimiseks W Kustuta
@ Redigeeri
1 Vallge Esmaspéev. Q@) Kopeeri
E) Kieebi
Kasutaja maaratud
E o1
T o1
K o—————— N
N o———n Tulemus:
R o—————— N
L N — Kasutaja maaratud
P o—————— N E ] — — [
T o — s — ]
K e — ]
2 |Valige Redigeeri. QO g a:E
L O — ]
P e ——
W Kesua 5 |Korrake toimingut kdikide Ulejadnud nédalapéaevade —
@ Redigeeri h |
puhul.
Kopeeri
Kasutaja maaratud
E I —— ]
T [ — — ]
3 |Kasutage vasakut valikuketast, et valida kirje ja ©---0 E e — e n]
redigeerige kirjet parema valikukettaga. Iga paeva O @) R e ———
kohta saab programmeerida kuni 4 tegevust. ; o————n
e ——
5 —— i ]
0 12 24 . n - - . - n
6:00 Comfort 22:00 Eco s_r_?‘afllf_u Laupdev koostamiseks ja kopeerimiseks paevale
8:30 Eco uhapaev
17:30 Comfort 1 |Valige Laupaev. QO
2 |Valige Redigeeri. QO
Markus: Tegevuse kustutamiseks seadistage selle 3 Kasytagfe va§gkut vaIikuketa§t, et valida kirje ja ©---0
aeg samaks eelmise tegevuse omaga. redigeerige kirjet parema valikukettaga. O @)
4 |Kinnitage muudatused. Qs O I -
Tulemus: Esmaspaeva graafik on maaratud. 0 12 24
Viimase tegevuse vaartus kehtib kuni uue 08:00 Comfort
programmeeritud tegevuseni. Selles néites on 23:00  Eco
esmaspaev esimene programmeeritud paev. Seega -
on viimane programmeeritud tegevus aktiivne kuni
jargmise esmaspaeva esimese tegevuseni. Kinnitage muudatused. @O
5 |Valige Laupéev. Q:-O
Kasutusjuhend DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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6 |Valige Kopeeri. Q-0
7 |Valige Piihapaev. Q:-O
8 |Valige Kleebi. Q:o-O
Tulemus:
Kasutaja maaratud

E s — - ]

T I — s — ]

K I — s — ]

N I — s — ]

R s — -

L [ — [ e

P | — )

5.8 limast soltuv kover

5.8.1 Mis on ilmast soltuv kover?

limast soltuv to6tamine

Seade tootab ilmast sodltuvalt, kui soovitud valjuva vee temperatuur
vOi paagi temperatuur maaratakse automaatselt |8htuvalt
valistemperatuurist. See on seetdttu Uhendatud hoone pdhjapoolsel
kiljel asuva temperatuurianduriga. Kui valistemperatuur langeb voi
touseb kompenseerib seade seda koheselt. Seega ei pea seade
ootama termostaadilt kasklust valjuva vee voi paagi temperatuuri
tostmiseks voi langetamiseks. Kuna see reageerib kiiremini, hoiab
see ara sisetemperatuuri ja kraanides veetemperatuuri suured
téusud ja langused.

Eelised
limast soltuv té6tamine vahendab energiakulu.

limast soltuv kéver

Temperatuurierinevuste kompenseerimiseks tugineb seade ilmast
sOltuvale kdverale. See kdver maarab, kui palju peab paagi voi
véljuva vee temperatuur erinema valistemperatuurist. Kuna kévera
kalle séltub kohalikest asjaoludest, nagu kliima ja hoone isolatsioon,
saab paigaldaja voi kasutaja kdverat kohandada.

limast soltuva kovera tilibid

limast soltuvaid kdveraid on 2 tilpi:

= 2-punktiline kéver

= Kdvera kalle ja nihe

Millist tutipi te kasutate reguleerimiseks soltub teie enda eelistustest.
Vt "5.8.4 limast sdltuvate kdverate kasutamine” [» 14].

Saadavus

limas soltuv kdver on saadaval jargnevale:
= Paak

m TEAVITUSTOO

limast soéltuva t66 jaoks maarake digesti paagi sattepunkt.
Vt "5.8.4 limast soltuvate kdverate kasutamine" [» 14].

5.8.2 Kovera kalle ja nihe

Kalle ja nihe

Maarake ilmast s6ltuva kdver kalde ja nihkega:

= Muutke kallet, et erinevalt suurendada vdi vahendada paagi
sihttemperatuuri erinevate keskkonnatemperatuuride korral. Kui
naiteks paagi vee temperatuur on Uldiselt sobiv, kuid madala
keskkonnatemperatuuri korral liiga kulm, tostke kallet nii, et paagi
temperatuuri tostetakse rohkem langeva madala
keskkonnatemperatuuri korral.

* Muutke nihet, et vordselt suurendada v&i vahendada paagi
sihttemperatuuri  erinevate  keskkonnatemperatuuride  korral.
Naiteks, kui paagi temperatuur on alati erinevate
keskkonnatemperatuuride korral liga kilm, muutke nihet Ules, et

Naited

limast séltuv kéver, kui valitud on kalle:

X1 X2 e

limast soltuv kdver, kui valitud on nihe:

¢

D —a ---b

!
- T 7d
Y4|--------- STzl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 &)

Artikkel Kirjeldus

a limast séltuv kdver enne muudatusi.

b limast soltuv kdver parast muudatusi (naide):

= Kalde muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1
korral ebavordselt suurem kui eelistatud temperatuur
X2 korral.

= Nihke muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1
korral vordselt suurem eelistatud temperatuurist X2

korral.
c Kalle
d Nihe

X1, X2 |Valiskeskkonna temperatuuri naited

Y1, Y2, |Paagi soovitud temperatuuri naited. Ikoon vastab
Y3, Y4 |kodumajapidamise sooja tarbevee paagile:

. |j: Sooja tarbevee paak

Voimalikud tegevused ekraanil

[ {OR®} Valige kalle v&i nihe.
O:--@} Suurendage v&i vahendage kallet/nihet.
O---Q@.  |Kui valitud on kalle: seadistage kalle ja minge nihke

juurde.

Kui valitud on nihe: seadistage nihe.

Qs O Kinnitage muudatused ja minge tagasi
alammenuusse.

5.8.3 2-punktiline kdover

Maarake ilmast séltuv kdver nende kahe sattepunktiga:
= Sattepunkt (X1, Y2)

= Sattepunkt (X2, Y1)

suurendada vordselt paagi sihttemperatuuri iga
keskkonnatemperatuuri jaoks.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 DAIKIN Kasutusjuhend
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Naide
Y2
Y1
X1 X2 O
Artikkel Kirjeldus
X1, X2 |Valiskeskkonna temperatuuri naited
Y1, Y2 |Paagi soovitud temperatuuri naited. Ikoon vastab
kodumajapidamise sooja tarbevee paagile:
. lj: Sooja tarbevee paak
Voimalikud tegevused ekraanil
©---0O Temperatuurides navigeerimine.
O---03 Temperatuuri muutmine.
O-- Q.  |Jargmise temperatuuri juurde minek.
Q-0 Muudatuste kinnitamine ja jatkamine.
5.8.4 limast soltuvate kdverate kasutamine

Konfigureerige ilmast séltuvad kdverad jargmiselt:

Sattepunkti reziimi maaramiseks

limast s6ltuva kdvera kasutamiseks peate maarama dige sattepunkti

reziimi.

Minge sattepunkti reziimi ... | Seadistage sattepunkti reziim

valikule ...

Paak

[5.B] Tarbevesi > Sattepunkti |Piirang: Saadaval ainult
reziim paigaldajatele.

Ilmast séltuv

limast so6ltuva kévera tiilibi muutmiseks

Paagi ilmast soltuva kdvera tlbi
Tarbevesi > Ilmast sdltuva kovera tiip

Piirang: Saadaval ainult paigaldajatele.

limast soltuva kovera muutmiseks

muutmiseks minge [5.E]

Tsoon Minge ...

Paak Piirang: Saadaval ainult

paigaldajatele.

[5.C] Tarbevesi > Ilmast
sdltuv kover

m TEAVITUSTOO
Maksimaalne ja minimaalne sattepunkt

Koverat ei saa konfigureerida temperatuuriga, mis on
kérgem vb6i madalam antud paagile seadistatud
maksimaalsest VoI minimaalsest sattepunktist.
Maksimaalse vdi minimaalse sattepunkti saavutamisel
laheb kover sirgeks.

limast so6ltuva kovera téappisreguleerimiseks: kovera kalle-nihe

Jargmises tabelis on kirjeldatud paagi
tappisreguleerimist:

ilmast sodltuva kovera

Sooja tarbevee temperatuur on... Tappisreguleerimine
kalde ja nihkega:
Tavalisel Kiilmal Kalle Nihe
vélistemperatuuril | vdlistemperatuuril
Kuum OK 1 l
Kuum Kalm i l
Kuum Kuum - !

Vt"5.8.2 Kévera kalle ja nihe" [» 13].

limast so6ltuva kovera tappisreguleerimiseks: 2 punktiga kover

Jargmises tabelis on kirjeldatud paagi

ilmast soltuva kovera

tappisreguleerimist:

Sooja tarbevee temperatuur on ... Tappisreguleerimine
sattepunktidega:
Tavalisel Kilmal Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@
valistemperatuuril | valistemperatuuril

OK Kilm 1 - T -

OK Kuum l - l -

Kilm OK - 1 - T
Kilm Kilm i i T T
Kilm Kuum l i l T
Kuum OK - l - !
Kuum Kilm 1 l 1 l
Kuum Kuum l l l l

5.9

@ Vt "5.8.3 2-punktiline kdver" p 13].

Prioriteetide graafik

Kliimaseadme voi sooja tarbevee prioriteet

Kui vélisseadmega on Uhendatud mitu siseseadet, saab kasutaja
kasutajaliideses seada iga kuu kohta, kas prioriteet peaks olema STV
vOi kliimaseade (Kliimaseade). See maarab, kuidas valisseade
reageerib juhul, kui mitu siseseadet taotlevad korraga t66d.

Kui STV on seatud prioriteediks, vdib valisseade otsustada téotada
peamiselt STV jaoks, samal ajal kui jahutusperioodil K1iimaseade
t66 peatatakse  vOi  kutteperioodil  vastavalt  slsteemi
kittekoormusele on Kliimaseade t60 ootel voi tasakaalustatud.
Sellisel juhul, kui STV t66 on I6ppenud voi ei ole enam
soojuspumba  téOvahemikus, saab valisseade Ulle minna
Kliimaseade peale (jahutus voi kiite).

Kui Kliimaseade on seatud prioriteediks, saab valisseade
otsustada kaitada ainult seadet Kliimaseade, sel juhul saab
varukute kaivituda STV tootmise jaoks. Kui K1iimaseade (jahutus)
t6d on valja lilitatud voi Kliimaseade (kite) t66 on I6ppenud,
saab soojuspumba valisseade lulituda STV peale.

Prioriteetide graafiku valimine

1 |Minge [5.F]: Tarbevesi >Prioriteetsuse QS ®)
programm.
2 |Valige, milline kuu seadistada. HQEE®)

Prioriteetsuse programm

Jaanuar STV
Veebruar STV
Mérts STV

Kasutusjuhend
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6 Nouanded energia saastmise kohta

3 |Valige selle kuu prioriteetide graafik. O--- QL

Prioriteetsuse programm

Jaanuar STV
Veebruar Kliimaseade

Mérts STV

Naide voimalikest tulemustest, mis pohinevad prioriteetide
graafikul, on jargmised:

Kui... Siis soojuspumba t66 = ... @
Mis on Kliimasea Kas
prioriteet? dme vilissea
taotlus | de saab
on ... molemat
teha?®
STV Jahutamine |- STV, ajal kui klimaseade

pannakse ootele

Kitmine Jah STV ja kliimaseade koos

Ei STV, ajal kui klimaseade
pannakse ootele

Kliimasead |Jahutamine Kliimaseade, samal ajal kui
e STV toimib varukiittega

Kitmine Jah STV ja klimaseade koos

Ei Kliimaseade, samal ajal kui
STV toimib varukittega

@ Kohaldatav, kui STV ja klimaseadmete taotlused toimuvad samal
ajal, kui valiskeskkonna temperatuur ja paagi sihttemperatuur on
valisseadme té6vahemikus.

® Otsustab vélisseade.

TEAVITUSTOO

Kui varukute votab alati Gle STV kittekoormuse satte
Prioriteetsuse programm seadmele Kliimaseade téttu,
on energiatarve margatavalt suurem. Kuudel, kus
klimaseadmega kitmine/jahutamine on vahem oluline, on
soovitatav valida Prioriteetsuse programmjaoks STV.

m TEAVITUSTOO

Kui STV on seatud prioriteediks ja eeldatakse sagedast
STV t66d, voib tekitada mugavusprobleemi, kuna
klimaseadme t66 katkeb. Kuudel, kus kliimaseadmega
kitmine/jahutamine on rohkem oluline, on soovitatav valida
Prioriteetsuse programmjaoks Kliimaseade.

510 Tooreziim

Tooreziimi valimine STV jaoks.

| 1 [Minge [5.G] Tarbevesi > Té6reziin [ -0 |

Soltuvalt sellest, kas soovitakse varast varukitte t66d, saab valida

kaks STV tooreziimi jargmisel viisil:

= Tohus: Varukite on lubatud ainult siis, kui vélisseade ei suuda
todtada STV (nt vee temperatuur on valjaspool vélisseadme
tddvahemikku voi vélisseade otsustab teha ainult Kliimaseade
to6d — vt"5.9 Prioriteetide graafik" [» 14])

= Kiire: Varukite on lubatud kas parast teatud aja méddumist STV
t66 algusest (vt allpool) voi kui valisseade ei suuda té6tada STV
jaoks.

Kiire reziimi taimer
Kui on valitud reziim Kiire, saab kasutaja valida 3 eelseadistatud

taimeri vahel, mille jarel saab varukilte aktiveeruda alates STV t66
algusest:

= Turbo: 10 minutit
= Tavaline: 20 minutit

= Majanduslik: 30 minutit

Kui on valitud reziim Téhus, ei kasutata funktsiooni Kiire reziimi
taimer.

TEAVITUSTOO

Kui paagi desinfitseerimine toimub reziimis Tohus, voib
varukute soojuspumba abistamiseks ikkagi kaivituda 20
minuti parast.

5.11 Energia mootmise seadistamine

= Kasutajaliideselt on véimalik lugeda jargmisi energiaandmeid:
= Toodetud soojus
= Energiatarbimine
= Saate lugeda energiaandmeid:
= Sooja tarbevee tootmise kohta
= Saate lugeda energiaandmeid:
= Kahe tunni kohta (viimased 48 tundi)
= Paeva kohta (viimased 14 paeva)
= Kuu kohta (viimased 24 kuud)
= Kokku alates paigaldamisest

m TEAVITUSTOO

Arvutatud toodetud soojuse ja energiatarbimise andmed on
hinnangulised ning nende tépsust ei saa garanteerida.

5.111 Toodetud soojus

IIl TEAVITUSTOO

Toodetud soojuse arvutamiseks kasutatavad andurid
kalibreeritakse automaatselt.

= Toodetud soojus arvutatakse susteemisiseselt jargmiste andmete
pdhjal:
= Valjuva ja siseneva vee temperatuur
= Voolukiirus

= Seadistamine ja konfiguratsioon: lisaseadmeid ei ole tarvis.

5.11.2 Energiatarbimine

Energiatarbimise tuvastamiseks saate kasutada jargmisi meetodeid:
= Arvutamine

Energiatarbimise arvutamine

= Energiatarbimine arvutatakse slsteemisiseselt jargmiste andmete
pdhjal:
= Valisseadme tegelik sisendvdimsus
= Varukutteseadme seadistatud vdimsus
= Pinge

= Seadistamine ja konfigureerimine: tapsete energiaandmete
saamiseks modtke voimsust (takistuse modtmine) ja maarake
kasutajaliidese abil varukiitteseadme vdimsus (samm 1).

6 Nouanded energia saastmise
kohta

Nouanded kuumaveepaagi temperatuuri kohta

= Seadke Prioriteetsuse programm valikule STV, et minimeerida
elektrilise varukitte kasutamist.

= Kasutage nadalapohist graafikut oma sooja tarbevee vajaduste
rahuldamiseks (AINULT programmireziimis).

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split kaksikseeria — sooja tarbevee paak (180 /230 I)
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7 Hooldus ja teenindus

= Lisaks, seades soojendustoimingu ainult graafikujargsele
toimingule, piirdub kliimaseadme t06 katkestamine konkreetsete
hetkedega, kus kliimaseadmega kutmise/jahutamise vajadus on
vahem oluline.
= Programmeerige soojendama STV paaki eelseadistatud
temperatuurini (Mugavus = kérgem STV paagi temperatuur)
disel ajal, kuna klimaseadmega kitmise/jahutamine vajadus on
vaiksem (nt kell 22:00 kuni 04:00).
= Kui STV paagi soojendamisest lks kord 66 jooksul El piisa
programmeerige STV paagi lisasoojendamine eelseadistatud
vaartuseni (Oko= madalam STV paagi temperatuur) paeval voi
ajal, mil elanikke pole kohal (nadide: ajavahemikus 09:00 kuni
15:00).
= Veenduge, et kuumaveepaagi temperatuur EI OLEKS liiga koérge.
Naide: Muutke kuumaveepaagi temperatuur peale paigaldamist
iga paev 1°C vdrra madalamaks ja kontrollige, kas teil on jatkuvalt
piisavas koguses sooja vett.

7 Hooldus ja teenindus

71 Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab teostama iga-aastase hoolduse. Kontakti/
tugitelefoninumbri leiate kasutajaliidese abil.

| 1 [Minge [8.3]: Info > Edasimiiija info. | -0 |

Léppkasutajana peate tegema jargmist:
= Hoidma seadme Umbruse puhtana.

= Hoidma kasutajaliidese puhtana, kasutades selleks pehmet niisket
lappi. ARGE kasutage puhastusaineid.

= Kontrollige regulaarselt mendus [8.4] Info > Andurid voi kaudu,
kas veesurve on ule 1 baari.

Jahutusaine

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Jahutusaine tulp: R32
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

Soltuvalt rakenduvatest seadustest on kohustuslik perioodiline
jahutusvedeliku lekete kontrollimine. Lisainfo saamiseks votke
Uhendust paigaldajaga.

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL
Selle seadme sees olev jahutusaine on kergelt siittiv.

A HOIATUS

= Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse poleti, kltteseadme voi pliidi
leegiga, siis vOib tekkida tulekahju v6i moodustub
tervistkahjustav gaas.

= Lilitage VALJA kiitteainet pdletavad seadmed,
ventileerige ruum ja podrduge edasimiuja poole, kelle
kéaest olete toote ostnud.

= Arge kasutage seadet, kuni hooldustdétajad kinnitavad,
et kilmaaine lekkekoht on kdrvaldatud.

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt
tootavaid sliuteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga to6tavad
seadmed voi elektrikiitteseadmed).

A HOIATUS

= ARGE augustage ega péletage jahutusaine ahela osi.

- ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks
puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole
soovitanud.

= Arvestage, et slsteemi sees olev jahutusaine on
|6hnatu.

@ MARKUS

Kehtiv  fluoritud kasvuhoonegaaside seadusandlus
nduab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii
massina kui ka CO, ekvivalendina.

Koguse CO, ekvivalendina tonnides arvutamise
meetod: jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine
kogus [kg]/1000

Lisainfo saamiseks votke Ghendust paigaldajaga.

8 Veatuvastus

Kontakt

Allpool esitatud stimptomite korral voite probleemi ise lahendada.
Muude probleemide korral votke Uhendust paigaldajaga. Kontakti/
tugitelefoninumbri leiate kasutajaliidese abil.

| 1 [Minge [8.3): Info > Edasimiiija info. | @0 |

8.1 Abiteksti kuvamine talitlushaire
korral

Talitlushaire korral kuvatakse soéltuvalt raskusastmest avakuval
jargmine teave:

. Q: viga
. &: talitlushaire

Talitlushaire IUhikese ja pika kirjelduse nagemiseks tegutsege
jargmiselt:

1 |Vajutage vasakule valikukettale, et avada menid ja Qs:°O
minge alammenduusse Aktiivne alarm.

Tulemus: Ekraanil kuvatakse vea luhikirjeldus ja
veakood.

2 |Vajutage veakuval ?. ?

Tulemus: Ekraanil kuvatakse vea pikk kirjeldus.

A HOIATUS

F3-00 puhul voib tegu olla jahutusaine lekkega. Votke
Uhendust paigaldajaga.

8.2 Talitlushairete ajaloo kontrollimine

Tingimused: Kasutajatase on seadistatud tapsemale
I6ppkasutajale.
‘ 1 ‘Minge [8.2]: Info > Torgete ajalugu. ‘ HQEN®) ‘

Naete viimatiste talitiushairete loendit.
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9 Toote kasutuselt korvaldamine

8.3 Sumptom: kraanivesi on liiga kiilm

Voimalik pohjus Korrigeerivad tegevused

Soe tarbevesi sai otsa Kui vajate kohe sooja tarbevett,
ebatavaliselt korge tarbimise kaivitage kuumaveepaagi reziim
tottu. Voimas tootamine. Selleks
laheb aga vaja lisaenergiat. Vt
"5.6.4 Sooja tarbevee véimsa
reziimi kasutamine" [» 10].

Kuumaveepaagi soovitud
temperetuur on liiga madal.

Kui probleem on igapaevane,
tehke uht jargmistest:

= Suurendage kuumaveepaagi
temperatuuri  eelseadistatud
vaartust. Vaadake kasutaja
viitejuhendit.

= Reguleerige kuumaveepaagi
temperatuurigraafikuid. Naide:
Programmeerige
kuumaveepaagi lisaklte
paeval eelseadistatud
temperatuurini (Oko
sattepunkt = madalam
paagitemperatuur). Vit
"5.7 Graafiku kuva:
naide" P 11].

8.4 Sumptom: soojuspumba rike

Kui soojuspump ei suuda tdotada, saab varukitteseade tdotada

hadaolukorra kutteseadmena. See votab sellisel juhul Ule

kittekoormuse kas automaatselt voi kasitsi maarates.

= Kui see Hadaabireziim on seadistatud suvandile Automaatne ja
ilmneb soojuspumba rike, votab paagi varukite automaatselt lle
sooja tarbevee tootmise.

= Kui Hadaabireziim on maéaratud olekule Manuaalne ja ilmneb
soojuspumba rike, 16ppeb sooja tarbevee valmistamine.

= Selle kasitsi taastamiseks kasutajalidese kaudu, avage
peamenlus Aktiivne alarm ja kinnitage, kas varukutteseade
vOib kuttekoormuse Ule votta voi mitte.

Kui soojuspump ei t66ta, siis iimub kasutajaliidesesse Q voi &

Voimalik pohjus Korrigeerivad tegevused
Vt "8.1 Abiteksti kuvamine

talitlushaire korral" [» 16].

Soojuspump on kahjustatud.

TEAVITUSTOO

Energiatarve on margatavalt suurem, kui varukitteseade
téotab.

TEAVITUSTOO

Varukutte hadaseisundi satte muutmiseks minge [9.5.1]:
Paigaldussatted > Hadaabireziim.

8.5 Kompressori sundvaljalulituse
jaoks

Vajaduse korral saab kompressori sundvaljalilitada ja aktiveerida

funktsiooni Hidaabireziim, ilma et Uhtegi talitlushairet esineks.

Kompressori sundvaljalulituse jaoks minge [9.5.2]:
Paigaldussatted > Hadaabireziim > Kompressori sunnitud
valjaliilitus > lubatud.

9 Toote kasutuselt
korvaldamine

@ MARKUS

ARGE proovige siisteemi iseseisvalt demonteerida:
susteemi demonteerimine ja jahutusaine, &li ja muude
osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele
seadustele. Seadmed TULEB kaidelda spetsiaalsetes
korduvkasutamise, = Umbertédtlemise ja  taastamise
kaitlusjaamades.

10 Sonastik

A/C = kliimaseade
Slisteem  temperatuuri, niiskuse ja
reguleerimiseks maaratletud ruumis.

ventilatsiooni

DHW = Domestic hot water — soe tarbevesi
Erinevat tilpi hoonetes kasutatav soe vesi.

LWT = Leaving water temperature — véljuva vee temperatuur
Seadme valjalaske vee temperatuur.

11 Paigaldussatted: paigaldaja
taidetavad tabelid

11.1  Konfigureerimise viisard

Siite | Taitke...

Slisteem

Siseseadme tiitp (ainult
lugemine)

Varukiltteseadme tuip [9.3.1]
(kirjutuskaitsega)

Pinge [9.3.2]
Konfiguratsioon [9.3.3]
Voimsuse aste 1[9.3.4]

Kiire reziimi taimer [9.3.A]

VKS-i lubatud programm
[9.3.B]

Kasutamine [9.3.8]

Hadaabireziim [9.5]

Tarbevesi

Soojendusreziim [5.6]

Desinfitseerimine [5.7]
Maksimaalne [5.8]

Histerees [5.9]

Hiisterees [5.A]

Mugavuse sattepunkt [5.2]
Oko sattepunkt [5.3]
Jarelkitte sattepunkt [5.4]
Sattepunkti reziim[5.B]

Ilmast s6ltuva kdvera tiilp
[5.E]

To6reziimid [5.G]
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11 Paigaldussatted: paigaldaja taidetavad tabelid

11.2 Seadistusmeniii

siite | Taitke...

Info

|Edasimiiija info [8.3] |
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