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icindekiler

Icindekiler

1 Bu dokiiman hakkinda

= MUmkin olan en iyi performansi elde etmek icin, kullanici
araylzinu galistirmadan 6nce dokiimanlari dikkatlice okuyun.

= Montdrden sistemi yapilandirmak igin kullandigi ayarlar hakkinda
sizi  bilgilendirmesini isteyin. Montér ayarlari  tablosunu
doldurdugunu kontrol edin. DOLDURULMADIYSA doldurmasini
isteyin.

2 Kullanici giivenlik talimatlan 3 = Dokiimanlari daha sonra bagvurmak lizere saklayin.
21 GENEL ... 3
2.2 Glvenli igletim igin talimatlar...........ccccoocveiiiiiiiiiiecceceen 3 Hedef kitle
3 Sistem hakkinda 4  Sonkullanciar
3.1 Tipik bir sistem planindaki bilesenler................ccoccevvvivevieieinnnn. 4 Dokiimantasyon seti
4 Hizh kilavuz 4 Bu dokiiman bir dokimantasyon setinin parcasidir. Tam set
4.1 KullanICl iZiN SEVIYESI.......ccoouiiiiiiiiiiiiiiicciee e 4 sunlardan olusur:
4.2 KUllanim SICAK SUYU..........ouiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5 * Genel giivenlik 6nlemleri:
. . = Sistemin  kurulumunu gergeklestirmeden 6nce mutlaka
5 lsletim 5 okumaniz gereken giivenlik talimatlari
5.1 Kullanici araylizi: Genel baki$.........ccoooviiiiiiiiiieiiicieceeee 5 = Formati: Basili (i tinite kutusundan cikar)
25 glen[j y:lpls;: G(;nel klutila:lm AYArar ...ooeeveeiieceece s ; « Kullamm kilavuzu:
. asi e rar? far. €NEI DAKIS ....eveiieccicicicee s = Temel kullanim igin hizh basvuru kilavuzu
5.3.1 Girig sayfasl €Krant ..........ccoooeeiiiiiiieeie e 8 E 4 Basil (ic dinite kut d K
5.3.2  Anamenl eKraNl.......cccovioriirinieiiiiieeeeceeneenas 8 ormati: Basili (i¢ tnite kutusundan gikar)
5.3.3  Ayar noktasi €Krani.........ccccoeoviiieiiienieeeeeeeeeen 9 = Kullanici bagvuru kilavuzu:
5.3.4  Degerlerin bulundugu ayrintili ekran............cccccooeuune 9 » Temel ve gelismis kullanim icin ayrintili adim adim talimatlar ve
54  Calismanin ACILMASI veya KAPATILMASI ..........cooomvrrrvveen. 9 arka plan bilgileri
541  GOrsel gOSIErge ......oovoveuereeeeereeieieieeeeeieeeeeeeeseeeeens 9 = Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde
542  AGMAK veya KAPATMAK iGIN..........covvverrreerrrenennen 9 bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak igin Q arama islevini kullanin.
5.5  Bilgilerin gorintlilenmesi .........cccceeurrucuricicirineeeeeeeeeeeeeens 10 = Montaj kilavuzu — Dig Unite:
5.6  Kullanim sicak suyu KONtroll...........cceeurveueueerieieieieieieieieeeiens 10 = Montaj talimatlari
5.6.1 Yeniden 1Sitma Modu ..o 10 = Formati: Basil (dis Unite kutusundan gikar)
5.6.2  Programli mod ..........cccoeiiiiiiiiiciec e 10 « Montaj kilavuzu — ig iinite:
5.6.3 Programli + yeniden i1sitma modu...........cccceeeveeiennns 10 -
564 DHW aicli cal q Culland " = Montaj talimatlari
.6. guclu calisma modunun kullaniimasi ................ . e
5.6.5 Dezenfeksiyon ..o 11 For_r:natl' Basili (i¢ Unite kutusundan gikar)
5.7 Program ekrani: Ormek ...........ccooeveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11 * Montér bagvuru kilavuzu:
5.8 Hava durumuna dayall €gri ...........cooceiiiiiiiiiicee e 13 = Montaj hazirligi, iyi uygulamalar, referans verileri, ...
5.8.1 Hava durumuna dayali egri nedir?...............ccccceene 13 = Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde
5.82  EGIM-OfSEt EFMISI corvvveorveeereeeeeeeereeeereeeeeeeeeeeeeeeereeneeae 13 bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak igin Q arama islevini kullanin.
5.8.3 2 noktall egri 14 Uriinle verilen dokiimanlarin giincel stirimlerine bolgesel Daikin web
5.8.4 Hava durumuna bagl egrileri kullanma ...................... 14 sitesinden veya montorinlzden u|a§abi|irsiniz_
5.9 ONCeliK PrOgramI .......c.cvveveeeeeeeeeeeeeeee e 15 . — - .. . .
neetlic programi Orijinal talimatlar Ingilizce yazilmistir. Diger tim diller asil talimatlarin
510 CaliSMa MOTU ..o.eeemiiiiiiieieiteee et 15 -
cevirileridir.
5.11  Sayacin KUUIUMU......cooueiiiiiiieiee e 16
5411 Uretilen IS1..cueeiceieeeiscee s 16
5.11.2  TUKetilen enerji.......cccoiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 16 iTHALAT(}I FIRMA
6 Enerji tasarrufu igin ipuglan 16 DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC.
Bakim ve servis 16 Gllsuyu Mabhallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burcak Sokak No: 20
71 Genel bakig: Bakim ve Servis...........ccccoceviiiiiiiiiiicccice, 16 34848 Maltepe - ISTANBUL / TURKIYE
. Tel: +90 216 453 27 00
8 Sorun giderme 17
8.1 Ariza durumunda yardim metnini goriintilemek igin ................. 17 Faks: +90 216 671 06 00
8.2  Ariza gegmisini kontrol etmek igin ...........cccc.c....... .17 Cagri Merkezi: 444 999 0
8.3  Belirti: Musluktan su gok soguk akiyor ... 17 Web: www.daikin.com.tr
8.4 Belirti: Isi pompasi arizasi .............. 17
8.5 Kompresori zorlamali kapatmak iGin ..........ccccoooeeeiiiiicicins 17 ONECTA uygulamasi
9 Bertaraf 18 = \ Montériinuz tarafindan kurulumu yapilmissa,
DAIKIN | sisteminizin durumunu kontrol etmek ve izlemek
10 Sozliik 18 icin ONECTA uygulamasini kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi igin bkz:
11 Montor ayarlar" Montor tarafindan http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
doldurulacak tablolar 18 . |
11,1 Yapilandirma sihirbazi.........cccccoviiiiiiiiiiiccecc e 18 \‘%/
11.2  Ayarlar MENUSU ......coovieiiiiiiiiee e 18
1 Bu dokuman hakkinda
Bu UriinG satin aldiiniz igin tesekkir ederiz. Lutfen:
Kullanim kilavuzu DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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2 Kullanici guvenlik talimatlari

@ DIKKAT

Daikin Altherma kullanici araylzinin donanim yazilimini
en son slrime ylkseltin.

Dizin rakamlan

Dizin rakamlari (6rnek: [5.6]), kullanici araylzinin meni yapisi
icerisinde nerede bulundugunuzu tespit etmenize yardimci olur.

1 |Dizin rakamlarini etkinlestirmek icin: Giris sayfasi ?
ekrani veya ana menUl ekraninda yardim digmesine
basin. Dizin rakamlari ekranin sol Ust kdsesinde
g6rundar.

duyusal veya zihni yeteneklere sahip
veya deneyimden ve bilgiden yoksun
kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.
Temizlik ve kullanici bakimi nezaret

olmadan c¢ocuklar tarafindan
YAPILMAYACAKTIR.

2 |Dizin rakamlarini devre digi birakmak igin: Yardim ?

digmesine tekrar basin.

Bu dokiimanda dizin rakamlari da belirtilir. Ornek:

| 1 [[5.6]: Boyler >Isitma modu dgesine gidin. | @0

Bunun anlami sudur:

1 |Girig sayfasi ekranindan baslandiginda sol kadrani ©---O
gevirin ve Boyler 6gesine gidin.

)

/N\ UYARI

Elektrik garpmalarini veya yanginlari
onlemek igin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
- Uniteyi 1slak elle CALISTIRMAYIN.

= Unitenin tzerine KESINLIKLE su
iceren bir cisim koymayin.

rJ' Boyler
2 |Sol kadrani bastirarak alt mentye gidin. Qzo-O
3 |Sol kadrani gevirin ve Isi1tma modu 6gesine gidin. ©---O

2
5 Isitma modu

/\ IKAZ

= Unitenin tzerine KESINLIKLE
herhangi bir cisim veya cihaz
koymayin.

= Unitenin tzerine KESINLIKLE
¢ikmayin, oturmayin ve basmayin.

4 |Sol kadrani bastirarak alt mentye gidin. Qzo-O
2 Kullanici glivenlik talimatlari

Her zaman asagidaki glvenlik talimatlarina ve y&netmeliklerine
uyun.

21 Genel

/N\ UYARI

Unitenin nasil galistirilmasi gerektigi
konusunda emin DEGILSENIZ,
montoruanuze danisin.

/\ UYARI

Bu cihaz, guvenli bir sekilde
kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandigi ve kapsanan tehlikeleri
anladiklari taktirde 8 yasinda ve daha
blylk gocuklar ve dusuk fiziksel,

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

2

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Grtnlerin ayriimamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi kendi kendinize
demonte etmeye CALISMAYIN: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yagd ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri doniistirme ve kazanim igin 6zel
bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR. Bu driiniin dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, cevre ve insan saglhgi igin olasi
olumsuz sonuglarin é6nlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

= Piller su simgelerle isaretlenir:

)54

Bu, pillerin siniflandiriimamig ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal semboliin anlami piller
belirli bir konsantrasyon tzerinde agir metal iceriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Kullaniimig piller, yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR. Atk pillerin diizgiin bir bigimde bertaraf
edilmesini saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz
etkilerin 6nlenmesine yardimci olabilirsiniz.

2.2 Guvenli igletim igin talimatlar

UYARI: HAFiF YANICI MADDE

Bu Unitenin igcindeki sogutucu orta
derecede tutuskandir.
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3 Sistem hakkinda

/N\ UYARI

Cihaz, mekanik hasari dnleyecek
sekilde ve surekli olarak ates
kaynaklarinin (6r. agik alev, ¢alisan
gazl cihazlar veya galisan elektrikli
Isitici) galismadidi, iyi havalandiriimig
bir odada muhafaza edilmelidir.

UYARI
= Sogutucu g¢evrimi pargalarini

= Goruntuleniyorsa, hava tahliyesi

gerceklestirmek istediginiz odanin
yeterli sekilde havalandirildigindan
emin olun. Nedeni: Bir ariza
durumunda su devresinde sogutucu
akigkan kagag! olabileceginden,
kullanim sicak suyunun isitma
devresinden hava tahliyesi
gerceklestireceginizde odada da
sogutucu akigkan kacag! olabilir.

DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan dnerilenler disinda
temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri
KULLANMAYIN.

= Sistemin i¢indeki sogutucunun
kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta
derecede tutugkandir, ancak normal
olarak sizinti YAPMAZ. Sogutucu
odanin iginde kagak yapar ve ocak,
Isitici ya da firin atesi ile temas
ederse, yangin veya zararli gaz
olusumuna yol agabilir.

= Tam alevli isitma cihazlarini
KAPATIN, odayi havalandirin ve
Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak

3 Sistem hakkinda

Sistem planiniza bagl olarak, sistem:
= Kullanim sicak suyu Uretebilir

3.1 Tipik bir sistem planindaki

bilegsenler

A

4

Dig Unite 1s1 pompasi

Kullanim sicak suyu (DHW) boyleri
ic tinitenin kullanici arayiizi
Teknik oda. Ornek: Garaj.

@)

>ooo

yaptig1 kisimdaki onarimi yaptigini 4 Hizli kilavuz

teyit edinceye kadar Uniteyi

KULLANMAYIN. . N
4.1 Kullanici izin seviyesi

UYARI

Kullanim sicak suyu i¢in hava
tahliyesi isitma devresi. Havayi
tahliye etmeden once, kullanici
arayliziiniin ana ekraninda £\ veya /> Kullanici izin diizeyini degistirmek igin
simgelerinin gordntdlenip 1 |[B]: Kullanic1 profili 6gesine gidin.
goruntulenmedigini kontrol edin. 5
= Goruntulenmiyorsa, derhal hava
tahliyesi gergeklestirin.

Menl yapisindan goruntlleyebileceginiz ve duzenleyebileceginiz
bilgiler, kullanici izin dizeyinize baghdir:

= Kullanici: Standart mod

= Gelismis kullanicai:
dlzenleyebilirsiniz

Daha fazla bilgi gorintuleyebilir ve

8 Kullanici profili

2 |Kullanici izin dlzeyi igin uygun pin kodunu girin.

= Rakam listesine g6z gezdirin ve segilen rakami| O--- @l
degistirin.

« Imleci soldan saga hareket ettirin. ©---0

= Pin kodunu onaylayin ve devam edin. Q:o-O

DAIKIN

Kullanim kilavuzu
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5 isletim

Kullanici pin kodu
Kullanica pin kodu: 0000.

Kullanici

Geligmis kullanici pin kodu

Gelismis kullanici pin kodu: 1234. Artik kullaniciya ait ilave
menu 6geleri gérinur.

Geligsmis kullanici

1234

4.2 Kullanim sicak suyu
Boyler isitma islemini ACMAK veya KAPATMAK igin

@ DIKKAT

Dezenfeksiyon modu. Tank isitma islemini KAPATSANIZ
bile ([C.3]: Calistirma > Boyler), dezenfeksiyon modu

etkin  kalacaktir.  Ancak, dezenfeksiyon calisirken
KAPATIRSANIZ bir AH-00 hatasi olugur.
1 |[C.3]: Calistirma > Boyler 6gdesine gidin. QO
c3 Calistirma
Boyler Kapali
2 |Calismayi Ag1k veya Kapali olarak ayarlayin. O---01

Boyler sicakhigi ayar noktasini degistirmek igin

Yalniz yeniden 1sitma modunda, kullanim sicak suyu sicakligini
okumak ve ayarlamak igin boyler sicakligi ayar noktasi ekranini
kullanabilirsiniz.

Diger modlarda, sadece ayar noktasi ekranini gérintuleyebilir ancak
degistiremezsiniz. Bunun yerine Konfor ayar noktasi [5.2], Eko
ayar noktasi [5.3] ve Yeniden 1sitma ayar noktasi [5.4]
ayarlarini degistirebilirsiniz.

m BILGI
Cok dusik veya hig kullanim sicak suyu tiketiminin
beklendigi durumlarda, Yalniz yeniden 1sitma modunu
kullanirken <45°C'lik bir boyler sicaklik ayar noktasi
beklenen kullanim sicak suyu sicakliklarindan soguk
olmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda, asagidaki
modlardan birine gegmeniz onerilir:

* Yalniz program
= Programli + yeniden 1sitma

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi igin ayrica bkz:

= "5.4 Calismanin ACILMASI veya KAPATILMASI" [» 9]
= "5.6 Kullanim sicak suyu kontrold" [» 10]

= "5.7 Program ekrani: Ornek" [» 11]

= Kullanici basvuru kilavuzu

5 isletim

5.1 Kullanici arayuzii: Genel bakig

Kullanici arayliziinde asagidaki bilesenler bulunur:

a Durum gostergesi
b LCD ekran
¢ Kadranlar ve digmeler

Durum gostergesi

1 |[5): Boyler ogesine gidin. -0 Durum gostergesi LED'leri yanarak veya yanip sOnerek unitenin
5 galisma modunu gosterir.
LED Mod Aciklama
EJE‘EBoerr Yanip sénen Bekleme Unite galismiyor.
mavi
Surekli mavi Calisma Unite galisiyor.
Yanip s6nen Ariza Bir ariza meydana gelmistir.
2 |Kullanim sicak suyu sicakligini ayarlayin. O---03 Kirmizi N
Daha fazla bilgi igin bkz.
? b "8.1 Ariza durumunda yardim
5 metnini gortintilemek
icin" P 17].
— /. icin" [ 17]
f_J‘ 50_ LCD ekran
°CU - LCD ekran uyuma islevine sahiptir. Kullanici arayiiziiyle 15 dakika
Boyler etkilesim olmadiginda ekran kararir. Herhangi bir dugmeye
basildiginda veya herhangi bir kadran doéndurildiginde ekran
a Gergek kullanim sicak suyu sicakligi uyanir.
b istenen kullanim sicak suyu sicakhig Kadranlar ve diigmeler
Kadranlar ve digmeleri su amaglarla kullanirsiniz:
= Ekranlar, menuler ve LCD ekran ayarlarinda gezinmek
= Degerleri ayarlamak
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 DAIKIN Kullanim kilavuzu
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5 isletim

“a A ?
a b c d e
Oge Agiklama
a |Sol kadran |Sol kadrani kullandiginizda LCD, ekranin sol
tarafinda bir yay gosterir.
= {Q:--O: Sol kadrani gevirin ve ardindan bastirin.
Men( yapisinda gezinin.
= {O---O: Sol kadrani gevirin. Bir meni o6gesi
segin.
* Q@:°O: Sol kadrani bastirin.  Segiminizi
onaylayin veya alt menuye gidin.
b |Geri 4. Menu yapisinda 1 adim geri gitmek igin basin.
digmesi
c |Girig A: Girig sayfasi ekranina geri dénmek icin basin.
Sayfasi
digmesi
d |Yardim ?: Gegerli sayfayla ilgili yardim metnini géstermek
dugmesi icin basin (varsa).
e |Sag kadran |Sag kadrani kullandiginizda LCD, ekranin sag
tarafinda bir yay gosterir.
= O---Q@: Sag kadrani cevirin ve ardindan
bastirin. Ekranin sag tarafindan gésterilen deger
veya ayari degistirin.
O---O1l: Sag kadrani gevirin. Olasi degerler ve
ayarlarda gezinin.
= O---Q@.: Sag kadrani bastirin. Segiminizi
onaylayin ve sonraki menu 6gesine gidin.

Kullanim kilavuzu
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5 isletim

5.2 Menu yapisi: Genel kullanici ayarlari

[5] Boyler ‘)m( r— [7.2] Saat/tarih
Gugli galisma modu Saat
Konfor ayar noktasi Dakika
Eko ayar noktasi Yil
Yeniden isitma ayar noktasi Ay
Program Gin

(**) Isitma modu Yaz saati

(**) Dezenfeksiyon Format

(**) Maksimum

(**) Histerezis —{ [7.3] Tatil

(**) Ayar noktasi modu - -

(**) HD egrisi Etkinlestirme

(**) Marj B§§Ianglg:

(™) WD egrisi tipi Bitis:
Oncelik programi
Galistirma modu —{ [7.4] Sessiz

(*) Hizl mod zamanlayicisi (**) Mod

Program

[7] Kullanici ayarlari (**) Seviye
Dil (**)  Kisitlamalar
Saat/tarih |
Tatil
Sessiz j

[8] Bilgi
Enerji verisi N
Aniza geomisi [8.1] Enerji verisi
Satic bilgileri Elektrik girigi
Sensorler Uretilen 1si
Aktliatorler
Calisma modlari
Hakkinda

Baglanti durumu
Calisma saati

|[B] Kullanici profili

[C] Calistirma
Boyler

(***) [D] Kablosuz gegit

AP modunu etkinlestir
Yeniden baslat

WPS

Buluttan kaldir

Ev agi baglantisi
Bulut baglantisi

)| Ayar noktasi ekrani

(*) Yalnizca boylerin Galisma Modu Hizli ise gegerlidir
(**) Yalnizca montér tarafindan erigilebilir
(***)  Yalnizca WLAN takili oldugunda gecerlidir

m BILGI
Secilen montor ayarlari ve Unite tipine bagli olarak, ayarlar
gorilebilir/gizlenebilir.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 DAIKIN Kullanim kilavuzu
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5 isletim

5.3 Olasi ekranlar: Genel bakig
En yaygin ekranlar agsagidaki gibidir:

¢ @::O OR (@--0O

QO

c3 c4

Giris sayfasi ekrani

Ana meni ekrani

¢ Altdizey ekranlar:

c1: Ayar noktasi ekrani

c2: Degerlerin bulundugu ayrintili ekran

¢3: Hava durumuna bagh egrinin bulundugu ekran
c4: Programli ekran

T o

5.3.1 Girig sayfasi ekrani

Girig sayfasi ekranina geri dénmek igin A diigmesine basin. Unite
yapilandirmasi ile oda ve ayar noktasi sicakliklarina ait bir genel
bakis gorirstiniz. Giris sayfasi ekraninda sadece yapilandirmaniz
icin uygun semboller gérinur.

e al a2 b c

]

0 LN
Mo
O

26Feb2019 |
22:19

h——L T J‘

|
g1 g2

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

QO Ana menu ekranina gidin.

Ana men listesini inceleyin.

? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre digi birakin.

Oge ‘ Agiklama
b |Dezenfeksiyon/Giiglii
Dezenfeksiyon modu etkin

LP GUglu gahistirma modu etkin

¢ |Acil durum

O Isi pompasi arizasi ve sistem Acil durum
modunda c¢aligir.

Gegerli tarih ve saat

Akilli enerji

& Akilli enerji kullanim sicak suyu icin gegerli olarak
kullanilabilir.

f |Dis ortam / sessiz mod

1 @ Olgiilen dis mekan sicakhigi®@

f2 | {& |Sessiz modu etkin

f3 Dis Unite

g |ig iinite/kullanim sicak suyu deposu

g1 Kullanim sicak suyu deposu

92| 1.8 |Subasinci

h [Tatil modu
‘Tatil modu etkin

i |Ariza

Q Bir ariza meydana gelmistir.

& Daha fazla bilgi igin bkz. "8.1 Ariza durumunda
yardim metnini goruntilemek igin" [» 17].

@ igili galigtirma etkin degilse, daire gri renkte olacaktir.

5.3.2 Ana menii ekrani

Ana men( ekranini agmak igin giris sayfasindan baslayarak ( @O
) digmesine basin veya (1O---O) sol kadrani ¢evirin. Ana mentiden
farkli ayar noktasi ekranlari ve alt meniilere erisebilirsiniz.

2

& Kullanici profili

(b Calistirma

rJ‘ Boyler —a
O Kullanici ayarlari

@ Bilgi

a Segili alt menu

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

©---0 Listeyi inceleyin.
Qs:-O Alt menuye girin.
? Dizin rakamlarini etkinlestirin/devre digi birakin.
Alt menii Aciklama

Kisitlama: Sadece bir ariza meydana
gelirse géruntulenir.

0] Q veya N araza

Daha fazla bilgi igin bkz. "8.1 Ariza
durumunda yardim metnini
goruntilemek igin" [» 17].

Kullanim sicak suyu deposu sicakligini
ayarlayin.

(5] [1 Boyler

Oge ‘ Aciklama

a |Kullanim sicak suyu

Tatil modu ve sessiz modu gibi
kullanici ayarlarina erisim saglar.

[7] O Kullanici
ayarlari

al % Kullanim sicak suyu
5

a2 Olgiilen boyler sicakhgi®

ic tiniteyle ilgili verileri ve bilgileri

8] D pi1gi

gOruntuler.

Kullanim kilavuzu
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Alt menii Aciklama
9] XMontér ayarlari Kisitlama: Sadece montor igin.
Gelismis ayarlara erisim saglar.
[A] @ Devreye alma Kisitlama: Sadece montér igin.

Test ve bakim yapin.

[B] 8 Kullanici Etkin kullanici profilini degistirin.

profili

[C

-

Isitma/sogutma iglevi ve kullanim
sicak suyu hazirlanmasini agin veya
kapatin.

(I) Calistirma

Kisitlama: Yalnizca bir kablosuz LAN
(WLAN) takiliysa géruntilenir.

ONECTA uygulamasi
yapilandirildiginda gerekli olan ayarlari
icerir.

[D] |'%" Kablosuz gecit

Daha fazla bilgi i¢in kullanici bagvuru
kilavuzuna bakin.

5.3.3 Ayar noktasi ekrani

Bir ayar noktasi gerektiren sistem bilesenlerini agiklayan ekranlar
icin ayar noktasi ekrani géruntulenir.

Ornek
[5] Boyler sicakligi ekrani
5
+
['.J.-.
50 |_
Boyler
Aciklama
d
a2 b2 *
e d
at € b1\
Bu ekranda miimkiin olan iglemler
©---0 Alt menu listesini inceleyin.
Qz-O Alt menuye gidin.
O---0} istenen sicakligi ayarlayin ve otomatik olarak
uygulayin.
Oge Agiklama
Minimum sicaklik limiti a1 |Unite tarafindan sabitlenmig
a2 |Montor tarafindan
sinirlandinimig
Maksimum sicaklik limiti b1 |Unite tarafindan sabitlenmis
b2 |Montér tarafindan
sinirlandiriimis
Gegcerli sicaklik ¢ |Unite tarafindan élgiilen
istenen sicaklik d |Sag kadrani gevirerek
artirin/azaltin (Yalniz
yeniden 1sitma modu
icin).
Alt menu e |Sol kadrani gevirerek veya
bastirarak alt menulye gidin.

5.34 Degerlerin bulundugu ayrintili ekran

Ornek:
721 Saat/tarih
] | Saat 1
Dakika 30
. | | |
a c b a c b
a Ayarlar
b Degerler

c Segili ayar ve deger

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

Ayarlar listesini inceleyin.

Degeri degistirin.

Bir sonraki ayara gegin.

20|0|8
SEICHE

Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.

5.4 Calismanin ACILMASI veya
KAPATILMASI

5.4.1 Gorsel gosterge

Unitenin belirli iglevleri ayri olarak etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir. Bir islev devre digi birakildiysa giris sayfasi ekraninda
ilgili sicaklik simgesi gri olur.

Boyler isitma islemi
a b

) &

a Boylerislemi ACIK
b Boyler islemi KAPALI

542 AGMAK veya KAPATMAK igin

Boyler isitma islemi

@ DIKKAT

Dezenfeksiyon modu. Tank isitma islemini KAPATSANIZ
bile ([C.3]: Calistirma > Boyler), dezenfeksiyon modu

etkin  kalacaktir. Ancak, dezenfeksiyon calisirken
KAPATIRSANIZ bir AH hatasi olusur.
1 |[C.3]: Calistirma > Boyler 6desine gidin. Q-0
C.3 Calistirma
Boyler Kapali
2 |Calismayi A¢1k veya Kapalai olarak ayarlayin. O---0}

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5.5 Bilgilerin goriintilenmesi

Bilgileri goriintiilemek igin

| 1 [(8): Bilgi 6gesine gidin. | 10 |

Goriintiilenebilecek bilgiler

Menii... Goriintiilenebilecek bilgiler
[8.1] Enerji verisi Uretilen eneriji ve tiiketilen
elektrik
[8.2] Ar1za geg¢misi Ariza gegmisi

[8.3] Satici bilgileri iletisim/yardim masasi numarasi

[8.4] Sensoérler

Oda sicakligi, dis ortam sicakligi,
¢ikis suyu sicakhgi,...

Her bir akttiatériin durumu/modu

Ornek: Unite pompasi ACIK/
KAPALI

Mevcut ¢alistirma modu

[8.5] Aktliatorler

[8.6] Calisma modlari

Ornek: Defrost/yag déniisii
modu

[8.7] Hakk1nda
[8.8] Baglant1i durumu

Sistemle ilgili strtim bilgileri
Unite, oda termostati ve WLAN
baglanti durumuyla ilgili bilgiler

Ozel sistem bilesenlerinin
calisma saatleri

[8.9] Calisma saati

5.6 Kullanim sicak suyu kontrolu

5.6.1 Yeniden 1sitma modu

Yeniden isitma modunda, sicakhk belirli bir degerin altina
dustiginde DHW boyleri surekli olarak giris sayfasi ekraninda
gosterilen sicakhiga kadar isitir (6rnek: 50°C).

Tt
60°C -
50°C
40°C

15°C b O R ST

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW boyleri sicaklidi
t Sire

EI BILGI
Oncelik Programi DHW olarak ayarlandiginda (bkz.
"5.9 Oncelik programi" [ 15]) ve ayni anda DHW boyler
modu yeniden 1sitma modunda oldugunda, konfor sorunu
riski 6nemli Olglidedir. Sikga yeniden isitma modunda
calistiriliyorsa, Klima isitma/sogutma islevi dizenli olarak
kesilir.

BiLGI
Histerezis uygulamasi (isinmayi tetikleyen sicaklik distsu
miktar1), hedef sicakligin dis Unitenin calisma araligi

dahilinde olup olmamasina bagli olabilir. Montére danigin.

E] BILGI
Cok dusik veya hig kullanim sicak suyu tiketiminin
beklendigi durumlarda, Yalniz yeniden 1sitma modu,
beklenen kullanim sicak suyu sicakliklarindan soguk
olabilir. Bu gibi durumlarda, asagidaki modlardan birine
gecmeniz Onerilir:
= Yalniz program
= Programli + yeniden 1sitma

5.6.2 Programli mod

Programli modda, DHW boyleri bir programi takip ederek sicak su
dretir. Klima 1sitma talebi duslkse, boylerin kullanim sicak suyu
Uretmesi icin en dodru zaman gece saatleridir.

Ornek:

Ti
60°C
50°C -
40°C 1=

15°C f====

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW boyleri sicakhigi
t Saat

= Baslangicta, DHW boyleri sicakligi, DHW boylerine giren kullanim
sicak suyu sicakhgiyla aynidir (6rnek: 15°C).

= Saat 00:00'da DHW boyleri, suyun bir 6n ayar degerine
isitiimasini saglamak tizere programlanir (6rnek: Konfor = 60°C).

= Glndiz saatlerinde, sicak su tiiketirsiniz ve bu nedenle
DHW boyleri sicakligi duser.

= Saat 14:00'da DHW boyleri, suyun bir 6n ayar degerine
isitiimasini saglamak uzere programlanir (6rnek: Eko = 50°C).
Sicak su yine mevcuttur.

= Ogleden sonra ve gece saatlerinde, tekrar sicak su tiiketirsiniz ve
bu nedenle DHW boyleri sicaklidi tekrar diger.

= Ertesi giin saat 00:00'da déngu tekrarlanir.

5.6.3 Programli + yeniden isitma modu

Programli + yeniden isitma modunda, kullanim sicak suyu kontroll
programli moddakiyle aynidir. Ancak, kullanim sicak suyu boyleri
sicakhgr bir 6n ayar degerinin (=yeniden isitma boyler sicakligi —
histeresiz degeri; 6rnegin: 35°C) altina diserse, kullanim sicak
suyu boyleri suyu bu yeniden Isitma ayar noktasi elde edilene kadar
isitir (6rnek: 45°C). Bu da surekli olarak minimum miktarda sicak
suyun hazir tutulmasini saglar.

Ornek:

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Kullanim sicak suyu deposu sicakligi
t Sire

BILGI
Histerezis uygulamasi (1sinmay: tetikleyen sicaklik diistist
miktart), hedef sicakhgin dis Unitenin calisma aralgi

dahilinde olup olmamasina bagh olabilir. Montdre danisin.

Kullanim kilavuzu
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5.6.4 DHW giiclii gaisma modunun kullaniimasi
Giiglii calisma modu hakkinda

GlU¢li ¢alisma modu, kullanim sicak suyunun yedek isiticiyla
isitiimasini saglar. Bu modu, normalden daha fazla sicak su
kullanimi oldugu glinlerde kullanin.

Giiglii caligmanin etkin olup olmadigini kontrol etmek igin

Girig sayfasi ekraninda [%’ gorintulenirse gugli galisma etkindir.

Glicli calisma modu 6gesini asagidaki gibi etkinlestirin veya devre
disi birakin:

1 |[6.1]: Boyler > Gli¢liu ¢alisma modu 6gesine gidin | {@s-O

2 |Guglu calisma modunu Kapali veya A¢ik konuma Q-0

getirin.

Kullanim 6rnegi: Hemen daha fazla sicak suya ihtiyaciniz var

Asagidaki durumdasiniz:

= Kullanim sicak suyunuzun blylk bir kismini halihazirda
tiketmissiniz.

= Kullanim sicak suyu boylerinin suyu isitmasi igin bir sonraki
programli islemi bekleyecek durumda degilsiniz.

Ardindan guglu galismay! etkinlestirebilirsiniz. Kullanim sicak suyu
boyleri, suyu Konfor sicakligina isitmaya baslar.

BILGI

Guglu calisma etkinlestirildiginde, 1s1 pompasi ve yedek
isitict maksimum gugle galisacaktir. Kullanim sicak suyu
Uretimi igin guglu calisma ¢ok sik etkinlestirilirse, sik ve
uzun sureli Klima isitma/sogutma kesintileri meydana
gelebilir.

5.6.5 Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon islevi, diizenli araliklarla kullanim sicak suyunu belirli
bir sicakliga i1sitarak kullanim sicak suyu boylerini dezenfekte eder.

iIKAZ
Dezenfeksiyon islevini saha ayarlari, montdr tarafindan
MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olarak diizenlenmelidir.

Topw A
[2-03] [2-04]
4 <>
Ty
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t
[2-02]

DHW Kullanim sicak suyu sicakligi
Ty Kullanici ayar noktasi sicakhgi
T, Yiksek ayar noktasi sicakligi [2-03]

t Saat
A UYARI

Dezenfeksiyon isleminden sonra sicak su muslugundaki
kullanim sicak suyu sicakhginin saha ayari [2-03] ile
secilen degere esit olacagina dikkat edin.

Bu yuksek kullanim sicak suyu sicakhgr insan
yaralanmalari igin risk olusturabilecekse, kulanim sicak
suyu boylerinin sicak su c¢ikis baglantisina bir karigim
vanas! (sahada tedarik edilir) takiimalidir. Bu karisim
vanas! sicak su muslugundaki su sicakliginin higbir zaman
ayarlanan maksimum degeri asmamasini givence altina
almalidir. Bu maksimum izin verilen su sicakhgi ilgili
mevzuata uygun olarak secilmelidir.

I\ 2
Dezenfeksiyon islevi baslangi¢ zamaninin [5.7.3] tanimli
slreye sahip [5.7.5] olasi kullanim sicak suyu talebi ile

KESILMEDIGINDEN emin olun.

DIKKAT

Dezenfeksiyon modu. Tank isitma islemini KAPATSANIZ
bile ([C.3]: Calistirma > Boyler), dezenfeksiyon modu
etkin  kalacaktir. Ancak, dezenfeksiyon calisirken
KAPATIRSANIZ bir AH hatasi olusur.

# Kod Aciklama

[6.7.1] [2-01] Etkinlestirme:
= 0: Hayir

= 1:Evet

[5.7.2] [2-00] Calisma gini:
= 0: Her giin
= 1:Pazartesi
Sali

: Carsamba

Persembe
Cuma

o gk wbh=2

: Cumartesi
= 7:Pazar

[5.7.3] [2-02] Baslangi¢ saati

[5.7.4] [2-03] Boyler ayar noktasi

60°C

[5.7.5] [2-04] Siire:
40~60 dakika

BiLGI
AH hata kodunun alinmasi ve kullanim sicak suyu
kullanilirken dezenfeksiyon islevinin kesilmemesi

durumunda, asagidaki islemlerin uygulanmasi onerilir:

= Yalniz yeniden 1sitma veya Programli +
yeniden 1sitma modu segcildiinde dezenfeksiyon
islevinin en son beklenen buyuk sicak su kullanimindan
en az 4 saat sonra baslatiimasi onerilir. Bu baglatma,
montér  ayarlariyla  (dezenfeksiyon islevi) ile
ayarlanabilir.

= Yalniz program modu secildiginde boyleri isitmak igin
programli  dezenfeksiyon islemini baslatmadan o©nce
3 saatlik bir Eko islemi programlanmasi onerilir.

BILGI
Kullanim sicak suyu sicaklhidi bu slre igerisinde
dezenfeksiyon hedef sicakhginin 5°C altina duserse,

dezenfeksiyon islevi yeniden baslatilir.

5.7 Program ekrani: Ornek

Bu 6rnek, boyler isitma programini ayarlamayi gosterir.

Programi programlamak icin: genel bakis

Ornek: Asagidaki programi programlamak istiyorsunuz:
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12

oot KUD"amcl tanimh . 2 |Diizenle segimini yapin. QO
[ E—
Sl [ — — N
Car [ — — N
Per [ — — N
Ci e — ]
C:'lT I D W si
Paz | ] —— | @ Diizenle
Kopyala

1 Programa gidin.

2 (opsiyonel) Tum haftanin programi ya da segilen gin 3 |Sol kadranla bir giris segin ve girisi sag kadranla ©---0
programinin igerigini temizleyin. dizenleyin. Her giin igin en fazla 4 eylem O @3
Pazartesi programini programlayin. programlayabilirsiniz.

Programi haftanin diger guinlerine kopyalayin. e —
- 0 12 24
Cumartesi programini programlayin ve bunu Pazar gunine 600 Comfort 22:00 Eco
kopyalayin.
8:30 Eco
Programa gitmek igin 17:30 Comfort
| 1 [[5.5] Boyler > Program dgesine gidin. [ @0 |
Hafta programinin igerigini temizlemek igin Not:. Bir eylemi temizlemek icin saati dnceki eylemin
11G | d - @0 saati olarak ayarlayin.
ecerli program adini segin. ST
cerli prog ¢ 4 |Degisiklikleri onaylayin. QO
Kullanici tanimli -
P2t D= Sonug: Pazartesi icin program tanimlanmistir.
?,‘Iar g‘:E Sonraki programli eyleme kadar son eylemin degeri
Per O gecerlidir. Bu 6rnekte, programladiginiz ilk giin
g::;‘ g‘:'g Pazartesidir. Bu sekilde, son programlanan eylem,
[ o — gelecek Pazartesi ilk eyleme kadar gegerli olacaktir.
Programi haftanin diger giinlerine kopyalayin
2 |Sil segimini yapin. Q-0
¢ yap 1 |Pazartesi segimini yapin. QO
Kullanici tanimli
Pzt e — o [
w " Sl e ——
s Car O———————n
Per e — ]
Cum O — ]
Cmt e —
Paz e ——
3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO
J ¢ vay 2 |Kopyala segimini yapin. QR ®)
Guin programinin igerigini temizlemek igin
1 |Igerigini temizlemek istediginiz giinii segin. Ornegin, | @O
Cuma f si

Kullanici tanimh [# puzente
Pzt ocC Kopyala
SI o — e — ]
Car o — e — ]
Per [ — — ]
Ci [ — — ] . A nAn J
P S?r]ug: quyalanan gunln yaninda, "C" harfi
[ R — gOruntulenir.

3 |Sali secimini yapin. QO
2 |Sil segimini yapin. Qs -O P T—
Pzt [ I — ]
Sl e —
Car e ——
Per e ——
i si [ —|
@ Diizenle g:zt El:E
Kopyala
3 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. QO
Pazartesi programini programlamak igin
1 |Pazartesi segimini yapin. Q:-O
Kullanici tanimli
Pzt o1
Sl o1
Gar o1
Per o1
Cum o———————— 1
Cmt o—————— N
Paz o—————— N
Kullanim kilavuzu DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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4 |Yapistir secimini yapin. Qs -O

fw si

@ Diizenle
Kopyala
gj Yapistir

Sonug:

Kullanici tanimli
Pzt [ — — i u (o]
sl [ — — ]
Car [ —
Per [ —
Cum O
Cmt e — ]
Paz e — ]

5 |Haftanin tim diger gunleri igin bu eylemi tekrarlayin. —

Kullanici tanimhi

Pzt e — s 0]
Sl [ — — ]
Car [ — — ]
Per [ — — ]

Cum [ S ]
Cmt e —
Paz e —

Cumartesi programini programlamak ve Pazar giiniine
kopyalamak igin

1 |Cumartesi secimini yapin. Q:-O
2 |Diizenle secimini yapin. Q::-O
3 |Sol kadranla bir giris segin ve girisi sag kadranla ©---O
dizenleyin. 0@}
i ————— ] =
0 12 24

08:00 Comfort

23:00 Eco
4 |Degisiklikleri onaylayin. Qso-O
5 |Cumartesi segimini yapin. Qzo-O
6 |Kopyala secimini yapin. Q:--O
7 |Pazar segimini yapin. Q::-O
8 |Yapistir segimini yapin. Q:--O

Sonug:
Kullanici tanimli

Pzt e — ]

S| ] e — ]

Car ] e — ]

Per [ — — ]

Cum [ — — ]

Cmt [ ——— e

Paz [ — e ]

5.8 Hava durumuna dayah egri

5.8.1 Hava durumuna dayali egri nedir?

Hava durumuna bagh ¢alistirma

Istenen cikis suyu veya boyler sicakhd dis ortam sicakligiyla
otomatik olarak belirlenirse Unite "havaya goére" calisir. Bununla
birlikte binanin Kuzey duvarindaki sicaklik sensérine baglanir. Dig
ortam sicakligi duser veya yukselirse Unite bunu hemen telafi eder.
Bdylece uUnite cikis suyu veya boylerin sicakligini artirmak veya
azaltmak igin termostatin verdigi geri bildirimi beklemek zorunda
kalmaz. Daha hizl tepki verdiginden, tapa noktalarinda i¢ sicaklik ve
su sicakhiginin yiksek artigini veya dususunua onler.

Avantaj

Hava durumuna bagli calistirma enerji tiketimini digarar.

Hava durumuna dayal egri

Sicakliktaki farklar telafi edebilmek icin Gnite hava durumuna dayali
egrisine dayanir. Bu egri boyler veya c¢ikis suyu sicakliginin ne
kadarinin farkh dis ortam sicakliklarinda olmasi gerektigini belirler.
Egri egimi iklim ve binanin yalitimi gibi yerel kosullara
dayandigindan, egri montor veya kullanici tarafindan ayarlanabilir.

Hava durumuna dayali egri tiirleri
2 tur hava durumuna dayali egri vardir:
= 2 noktali egri
= Egim-ofset egrisi
Kisisel tercihlerinize bagh olarak ayarlamalar yapmak igin
kullandiginiz egri turd. Bkz. "5.8.4 Hava durumuna bagh egrileri
kullanma" » 14].
Kullanilabilirlik
Hava durumuna dayal egri sunlar igin kullanilabilir:
= Boyler
BILGI
Hava durumuna dayali egriyi calistirmak igin tankin ayar

noktasini dogru yapilandirin. Bkz. "5.8.4 Hava durumuna
bagli egrileri kullanma" [» 14].

5.8.2 Egim-ofset egrisi

Egim ve ofset

Hava durumuna dayali egriyi egimi ve ofseti ile tanimlayin:

= Farklh ortam sicakliklari igin tankin hedef sicakligini farkh sekilde
artirmak veya azaltmak igin egimi degistirin. Ornegin; tank suyu
sicakhgr genel olarak sikintisizsa ancak disik ortam
sicakliklarinda fazla soguk kaliyorsa, egimi ylkselterek tank
sicakhginin ortam sicakhgi azaldikga daha fazla isitilmasini
saglayin.

= Farkh ortam sicakliklan icin tankin hedef sicakligini esit sekilde
artirmak veya azaltmak ofseti degistirin. Ornegin; tank sicakligi
farkli ortam sicakliklarinda her zaman bir miktar daha soguk
kalyorsa, ofseti yukari dogru kaldirarak tim ortam sicakliklarinda
tank hedef sicakliginin esit diizeyde artiriimasini saglayin.

Ornekler

Egim secildiginde hava durumuna dayali egri:

0 "

X1 X2 e

Ofset secildiginde hava durumuna dayali egri:
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Y4

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

O--Q@..  |Bir sonraki sicakliga gegin.
Q:-O Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.
5.8.4 Hava durumuna bagh egrileri kullanma

Hava durumuna bagh egrileri agagidaki gibi yapilandirin:

Ayar noktasi modunu belirlemek i¢in

X1 X2 o Hava durumuna bagl egriyi kullanmak igin dogru ayar noktasi modu
belirlemeniz gerekir.
Oge Aciklama Ayar noktasi moduna gidin ... | Ayar noktasi modunu suna
a Degisiklikler 6ncesinde WD egrisi. ayarlayin ...
b Degisiklikler sonrasinda WD egrisi (6rnek olarak): Boyler
« Egim degistiriidiginde, X1'de yeni tercih edilen [6.B] Boyler > Ayar noktasi Kisitlama: Yalnizca montérlere
sicaklik, X2'de tercih edilen sicakliktan esit olmayan modu sunulur.
diizeyde daha ylksektir. Hava durumuna bagli
= Ofset degistirildiginde, X1'de yeni tercih edilen e .
sicaklik, X2'de tercih edilen sicaklikla esit diizeyde Hava durumuna bagh egrinin tiriini degistirmek i¢in
daha yUksektir. Depo igin hava durumuna bagli egri turini degistirmek icin [5.E]
c Egim Boyler >WD egrisi tipi 6gesine gidin
d Ofset Kisitlama: Yalnizca montérlere sunulur.
X1, X2 |Dis ortam sicakligi drnekleri Hava durumuna bagh egriyi degistirmek igin
YY‘;, Yyi, istenedn tank swikllgll (')I;rnell.(leri. Simge, kullanim sicak Bélge Su segimleri yapin ...
’ Sty deposiina kargflik gedlr: Boyler Kisitlama: Yalnizca montérlere
Ij sunulur.
. : Kullanim sicak suyu deposu
[5.C] Boyler > HD egrisi
Bu ekranda miimkiin olan islemler BILGI
©:--O Egimi ya da ofseti segin. ¢
S . Maksimum ve minimum ayar noktalari
OO} Egimi/ofseti artirin veya azaltin. E&rivi. o tank ici | i o
o, e o -~ griyi, o tank icin ayarlanan maksimum ve minimum ayar
O---Q.. |Egim segcildiginde: egimi ayarlayin ve ofsete gidin. noktalarindan daha ylksek veya daha duslk sicakliklarla
Ofset segildiginde: ofseti ayarlayin. yapilandiramazsiniz. Maksimum veya minimum ayar
@:-O  |Degisiklikleri onaylayin ve alt meniiye déniin. noktalarina ulagildiginda egri duzlesir.
Hava durumuna bagh egrinin ince ayarini yapmak igin: egim-
5.8.3 2 noktali egri ofset egrisi

Su iki ayar noktasiyla hava durumuna bagl egriyi belirleyin:
= Ayar noktasi (X1, Y2)
= Ayar noktasi (X2, Y1)

Asagidaki tabloda tankin hava durumuna bagh
ayarinin nasil yapildigi agiklanmaktadir:

egrisinin ince

Ornek
Y2
Y1
X1 X2 O
Oge Agiklama
X1, X2 |Dis ortam sicakligi 6rnekleri
Y1, Y2 |istenen tank sicakligi érnekleri. Simge, kullanim sicak
suyu deposuna karsilk gelir:
. |j: Kullanim sicak suyu deposu
Bu ekranda miimkiin olan iglemler
©:---O Sicakliklari inceleyin.
O:--@} Sicakligi degistirin.

Kullanim sicak suyu sicakligi ... Egim ve ofsetle ince
ayar yapin:
Normal dis ortam | Soguk dis ortam Egim Ofset
sicakliklarinda ... | sicaklklarinda ...
Sicak TAMAM i l
Sicak Soguk 1 l
Sicak Sicak - l

Bkz. "5.8.2 Egim-ofset egrisi" b 13].

Hava durumuna bagl egrinin ince ayarini yapmak igin: 2 noktah

egri

Asagidaki tabloda tankin hava durumuna bagh
ayarinin nasil yapildigi aciklanmaktadir:

egrisinin ince

Kullanim sicak suyu sicakliklari ... Ayar noktalariyla ince
ayar yapin:
Normal dig ortam | Soguk dig ortam | Y2 | Y1@ | X1@ | X2@
sicakliklarinda ... | sicakliklarinda ...

TAMAM Soguk i - T -
TAMAM Sicak l - l -
Soguk TAMAM - 1 - 1
Soguk Soguk 1 1 1 1
Soguk Sicak l 1 l 1
Sicak TAMAM - l - !

Kullanim kilavuzu
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5 isletim

Kullanim sicak suyu sicakliklari ... Ayar noktalariyla ince
ayar yapin:
Normal dis ortam | Soguk dig ortam | Y2@ | Y1@ | X1@ | X2
sicakliklarinda ... | sicakliklarinda ...
Sicak Soguk 1 l 1 l
Sicak Sicak l l l l

@ Bkz. "5.8.3 2 noktali egri" P 14].

59  Oncelik programi

Havalandirma veya kullanim sicak suyu 6nceligi

Dis Uniteye birden cok i¢ Unite baglandiginda, kullanici her ay igin

ESS veya Havalandirmayi (Ik1limlendirme) éncelik olarak ayarlayip

ayarlamayacagini kullanici araylzinde belirleyebilir. Bu, dig Unitenin

ayni anda birden c¢ok i¢ Unite islem talep ettiginde nasil tepki

verecegini belirler.

= ESS oncelik olarak ayarlanmigsa, dis Unite Oncelikle ESS igin
calismaya karar verebilir, sogutma mevsiminde iklimlendirme
calismasi durdurulurken veya isitma mevsiminde sistemin isitma
ylkine gore Iklimlendirme calismasi beklemeye alinir veya
dengelenir. Bu durumda, ESS calismasi bittiginde veya artik 1si
pompasinin c¢alisma araligi dahilinde olmadiginda, dis unite
iklimlendirme'ye (sogutma veya isitma) gegebilir.

= Iklimlendirme oncelik olarak ayarlanmissa, dig Unite yalnizca
iklimlendirme modunda galigmaya karar verebilir, bu durumda
yedek 1Isitici ESS Uretimi igin baslayabilir. Iklimlendirme
(sogutma) galismasi kapatildiginda veya Iklimlendirme (i1sitma)
calismasi bittiginde, 1s1 pompasi dig Unite ESS'ye gecebilir.

Oncelik programini segmek igin

1 |[6.F] Boyler > Oncelik programi 6gesine gidin. Q-0
2 |Ayarlanacak ayi segin. Qs:-O
Oncelik programi
Ocak ESS
Subat ESS
Mart ESS
3 |ilgili ayin 6ncelik programini segin. O- - QL

Oncelik programi

Ocak ESS
Subat iklimlendirme
Mart ESS

Planlanmis Oncelik programina dayanan olasi sonuglarin
ornekleri asagidaki gibidir:

Eger ... O zaman isi pompasi
Hangisi AlC Dis calismasi=... @
oncelikli? | talebi ... tinite
her
ikisini
de
yapabilir
mi?®
DHW Sogutma |- A/C beklemeye alindiginda
DHW
Isitma Evet DHW ve A/C birlikte
Hayir A/C beklemeye alindiginda
DHW

Eger ... O zaman IsI pompasi
Hangisi AIC Dis caligmasi = ... @
oncelikli? | talebi ... tinite
her
ikisini
de
yapabilir
mi?®
AIC Sogutma |- DHW yedek isitici tarafindan
saglandiginda A/C
Isitma Evet DHW ve A/C birlikte
Hayir DHW yedek isitici tarafindan
saglandiginda A/C

@ DHW ve A/C taleplerinin ayni anda gergeklesirse, dis ortam
sicakligr ve boyler hedef sicakligi dis Gnitenin galisma aralgi
dahilinde oldugunda gecerlidir.

® Dis Unite tarafindan karar verilir.

BILGI
Yedek isitici,  Oncelik programi  Ogesinin
iklimlendirme'ye ayarlanmasi nedeniyle her zaman
DHW 1s1 yukinu devraliyorsa, elektrik tlketimi 6nemli
Olglide yiksek olacaktir. Klima isitmanin/sogutmanin daha
az 6nemli oldugu aylar igin, Oncelik programi'nin ESS'ye
ayarlanmasi Onerilir.

BILGI
ESS oncelik olarak ayarlanirsa ve sik DHW calismasi
bekleniyorsa, A/C isleminin kesilmesi nedeniyle konfor
sorunu riski olusur. Klima isitmanin/sogutmanin daha
6nemli oldugu aylar igin, Oncelik programi'nin
iklimlendirme'ye ayarlanmasi 6nerilir.

510 Calisma modu

ESS icin Calistirma modunun segilmesi.

‘ 1 ‘[S.G] Boyler > Calistirma modu adresine gidin ‘ QO ‘

Erken yedek 1sitici igleminin istenip istenmedigine bagl olarak,

asagidaki gibi iki ESS ¢alistirma modu segilebilir:

* Verimli: Yedek siticlya, yalnizca dis Unite  ESS
gerceklestiremediginde izin verilir (6rn. su sicakhgr dis Unitenin
cahisma araliginin  disindadir veya dig Unite yalnizca
iklimlendirme calistirma karari verir — bkz. "5.9 Oncelik
programi” [» 15])

= Hizli: Yedek isiticiya, ESS islemi basladigindan beri belirli bir
slire gectikten sonra (asagiya bakiniz) ya da dis Unite ESS
gerceklestiremediginde izin verilir.

Hiz mod zamanlayici

Hizli mod secildiginde, kullanici ESS islemi basladiktan sonra
yedek isiticinin etkinlesebilecegi 6n ayarli 3 zamanlayici arasindan
secim yapabilir:

= Turbo: 10 dakika

= Normal: 20 dakika

= Ekonomik: 30 dakika

Verimli modu segcildiginde, Hizli mod
kullaniimaz.

zamanlayicisi

BILGI

Boyler dezenfeksiyonu Verimli modu ile yapildiginda, isi
pompasina yardimci olmak igin yedek isitici yine de 20
dakika sonra galismaya baglayabilir.
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6 Enerji tasarrufu igin ipuglari

5.11 Sayacin kurulumu

= Kullanici araylzi Uzerinden su enerji verilerini okuyabilirsiniz:
= Uretilen 1s1
= Tuketilen eneriji
= Su dénemlere ait enerji verilerini okuyabilirsiniz:
= Kullanim sicak suyu Uretimi
= Su donemlere ait enerji verilerini okuyabilirsiniz:
= ki saatlik (son 48 saat igin)
= Gunlik (son 14 gln igin)
= Aylik (son 24 saat igin)
= Montajdan beri toplam

BILGI
Uretilen 1s1 ve tiiketilen enerji hesaplamalari tahmine
dayalidir; dogrulugu garanti edilemez.

5.11.1  Uretilen 1si

BILGI
Uretilen 1sinin hesaplanmasi igin kullanilan sensérler
otomatik olarak kalibre edilir.

= Uretilen 1s1 dahili olarak su parametrelere gore hesaplanir:
= Cikis ve giris suyu sicakligi
= Debi

= Kurulum ve yapilandirma: ilave ekipman ihtiyaci yoktur.

5.11.2 Tiketilen enerji

Tuketilen enerijiyi belirlemek igin su yontemleri kullanabilirsiniz:
= Hesaplama

Tiketilen enerjinin hesaplanmasi

= Tuketilen enerji dahili olarak su parametrelere gére hesaplanir:
= Dis unite tarafindan cekilen glic
= Yedek isiticinin ayarlanan kapasitesi
= Gerilim

= Kurulum ve yapilandirma: Dogru enerji verileri elde etmek icin,
kapasiteyi 6lgin (direng olgimunt gergeklestirin) ve ardindan
kullanici araytizii Gzerinden yedek isitici igin kapasiteyi (adim 1)
ayarlayin.

6 Enerji tasarrufu igin ipuglari

DHW boyleri sicakhgiyla ilgili ipuglari
= Elektrikli yedek isiticinin elektrik kullanimini en aza indirgemek
igin Oncelik programi'i ESS'ye ayarlayin.
= Normal kullanim sicak suyu ihtiyaglariniz igin bir haftalik program
kullanin (YALNIZCA programl modda).
= Ayrica, i1sitma eylemini yalnizca programli eyleme ayarlayarak, A/
C isleminin kesilmesi Klima isitma/sogutma talebinin daha az
onemli oldugu belirli zamanlarla sinirlanacaktir.
= Klima 1sitma/sogutma talebi dusik oldugundan, geceleri
DHW boylerini bir 6n ayar degerine isitmak Uzere programlayin
(Konfor = yiksek DHW boyleri sicakligi) (6rnegin: 22:00 ile
04:00 arasinda).
= DHW boylerinin gece Isitlmasi yeterli GELMIYORSA
DHW boylerini ayrica giindiz veya kimsenin olmadigi bir
zamanda (6rnegin: 09:00 ile 15:00 arasl) bir 6n ayar degerine
(Eko = dusuk DHW boyleri sicakhgi) kadar isitmak Uzere
programlayin.

« Istenen DHW boyleri sicakiginin ok yilksek OLMADIGINDAN
emin olun. Ornek: Montajdan sonra, DHW boyleri sicakhgini her
glin 1°C dusurin ve yeterli sicak suyun Uretilip Uretilmedigini
kontrol edin.

7 Bakim ve servis

UrGinGn émri 10 yildir.

Tum vyetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin
temin edilecegi yerlere iliskin gulncel iletisim bilgileri internet
sitemizde yer almaktadir.

Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlk tarafindan
olusturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadir.

71 Genel bakis: Bakim ve servis

Yillik bakimlar mutlaka montér tarafindan gergeklestiriimelidir.
iletisim/yardim  masasi numarasini kullanici  araylzinde
bulabilirsiniz.

| 1[[8.3]: Bilgi > satic1 bilgileri dgesine gidin. | (O |

Son kullanici olarak mutlaka:
= Unite etrafindaki alani temiz tutun.

= Kullanici arayizini yumusak nemli bir bezle silerek temiz
tutmalisiniz. KESINLIKLE deterjan kullanmamalisiniz.

= Su basincinin 1 barin lzerinde olup olmadidini [8.4] Bilgi >
Sensoérler veya ana meniden dizenli olarak kontrol edin.

Sogutucu

Bu iiriin florlu sera gazlari igerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32

Kiresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675

ligili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kacaklarinin
kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin montajcinizla temas
kurun.

A UYARI: HAFIF YANICI MADDE
"~ Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, Isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= Tum alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A UYARI

Cihaz strekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler,
calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

UYARI

« Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik

malzemeleri veya buz ¢ozme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAY IN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

Kullanim kilavuzu
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8 Sorun giderme

@ DIKKAT

Florlu sera gazlari ile ilgili olarak yurirlikte olan mevzuat,
Unitenin sogutucu akiskan sarjinin hem agirlik hem de CO,
esdegeri olarak gdsterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi igin
kullanilacak formiil: Sogutucu akigskanin GWP degeri x
toplam sogutucu akigkan sarji [kg]/1000

Daha fazla bilgi igcin montdriinuzle iletisime gegin.

8 Sorun giderme

iletigim

Asagida listelenen belirtilerle karsilagtiginizda, sorunu kendi
basiniza ¢ézmeyi deneyebilirsiniz. Diger sorunlar igin, montériiniize

danisin. lletisim/yardim masasi numarasini kullanici arayiiziinde
bulabilirsiniz.

| 1 [[8.3]:Bilgi > satic1 bilgileri dgesine gidin. | (@O |

8.1 Ariza durumunda yardim metnini
goruntulemek igin

Ariza durumunda, 6nem derecesine bagli olarak giris sayfasi
ekraninda asagidakiler gorinir:

. Q: Hata
. &: Ariza

Asagidaki gibi arizanin kisa veya uzun bir agiklamasini alabilirsiniz:

1 |Sol kadrana bastirarak ana menuiyu agin ve Ariza Q::-O
6gesine gidin.

Sonug: Ekranda hata ve hata kodunun kisa bir
aciklamasi gorintilenir.

2 |Hata ekraninda ? 6gesine basin. ?

Sonug: Ekranda hatanin uzun bir agiklamasi
gOrintdlenir.

A UYARI

F3-00 durumunda, sogutucu akiskan sizintisi riski
olusabilir. Montoriintiize basvurun.

8.2 Ariza gegmisini kontrol etmek igin

Kosullar: Kullanici izin dizeyi gelismis son kullanici olarak
ayarlanir.

8.3 Belirti: Musluktan su ¢ok soguk
akiyor

Olasi nedeni Diizeltici 6nlem

Beklenmedik derece yuksek Kullanim sicak suyuna hemen
tiketim nedeniyle kullanim sicak |ihtiyaciniz varsa DHW boyleri
suyunuz bitmistir. Gli¢lu ¢alisma modu modunu
etkinlestirin. Ancak, bu islem
ekstra enerji tiketir. Bkz.
"5.6.4 DHW guglu galisma
modunun kullaniimasi" [» 11].

istenen kullanim sicak
suyu boyleri sicakhgr cok
dusuktar.

Sorunlar slrekli tekrarlaniyorsa,
su islemlerden birini deneyin:

= Kullanim sicak suyu boyleri

sicakhgr  6n ayar degerini
yukseltin.  Kullanici  basvuru
kilavuzuna bakin.

= Kullanim sicak suyu boyleri
sicakhgr programini ayarlayin.
Ornek: llave olarak giindiiz
saatlerinde  kullanim  sicak
suyu boylerini bir 6n ayar
degerine (Eko ayar noktasi
= dusuk boyler sicakligi) kadar
iIsitmak Uzere programlayin.
Bkz. "5.7 Program ekrani:
Ornek" > 11].

8.4 Belirti: Isi pompasi arizasi

Isi pompasi ¢alistirlamadiginda, yedek isitici bir acil durum isiticisi
olarak kullanilabilir. Daha sonra, isi ylkini otomatik olarak ya da
manuel etkilesim ile devralir.

* Acil durum degeri Otomatik olarak ayarlandiginda ve bir isi
pompasi arizasi meydana geldidinde, yedek isitici veya tank
kullanim sicak suyu uretimini otomatik olarak devralir.

* Acil durum, Maniiel olarak ayarlandijinda ve bir i1si pompasi
arizasi olustugunda, kullanim sicak suyu isitmasi durdurulur.

= Kullanici araylzu araciligiyla manuel olarak duzeltiimesi igin
Ariza ana menu ekranina gidin ve yedek isiticinin isi yukdni
devralmasinin mimkin olup olmadigini kontrol edin.

Isi pompasi arizalandiginda kullanici araytzinde Q veya &
gorintdlenir.

Olasi nedeni Diizeltici onlem

Bkz. "8.1 Ariza durumunda
yardim metnini gortintiilemek

Isi pompasi hasar gérmustur.

| 1[[8.2]:Bilgi > Araza gecmisi 6gesine gidin. | @O | icin" P 17].
En son ariza listesini goriirsiiniiz. BiLGI
Yedek 1sitici isitma yukini karsilamaya basladiginda
elektrik tuketimi oldukga ylkselecektir.
BILGI
Yedek isitici acil durum ayarlarini degistirmek icin [9.5.1]
Montdr ayarlari >Acil durum 6gesine gidin.
8.5 Kompresori zorlamali kapatmak
icin
Gerekirse kompresorlu zorlamali kapatmak ve Acil durum iglevini
herhangi bir ariza olmadan etkinlestirmek mimkundur.
Kompreséru zorlamal kapatmak icin [9.5.2]: Montor ayarlari >
Acil durum > Kompresor zorlamali kapall >
etkinlestirilmis 6gesine gidin.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 DAIKIN Kullanim kilavuzu

R32 Split Series - Kullanim Sicak Suyu Deposu (1801/2301)
4P779538-1A — 2025.01

17



9 Bertaraf

9

Bertaraf

11.2  Ayarlar menusii

®

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yad ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

Ayar ‘

Doldurulacak alan

Bilgi

|satic1 bilgileri [8.3]

10

Sozliuk

A/C = Klima

DHW =

Tanimlanmis bir alanda sicaklik, nem ve havalandirmayi
kontrol etmek icin bir sistem.

Kullanim sicak suyu
Herhangi tipte bir binada konut ihtiyaci icin kullanilan sicak
su.

LWT = Cikis suyu sicakligi

11

11.1

Unitenin su gikisindaki su sicakhgr.

Montor ayarlari: Montor
tarafindan doldurulacak
tablolar

Yapilandirma sihirbazi

Ayar ‘ Doldurulacak alan

Sistem

ic

Unite tipi (salt okunur)

Yed

(salt okunur)

ek 1sitici tipi[9.3.1]

Ger

i1im[9.3.2]

Yap

1landirma [9.3.3]

Kap

asite adimi 1[9.3.4]

Hiz
[9.3

11 mod zamanlayicisi
Al

BUH
9.3

izin verilen program
.B]

Cal

1stirma [9.3.8]

Aci

1 durum[9.5]

Boyler

Isi

tma modu [5.6]

Dez

enfeksiyon [5.7]

Mak

simum [5.8]

His

terezis [5.9]

His

terezis [5.A]

Kon

for ayar noktasi [5.2]

Eko

ayar noktasi [5.3]

Yen
nok

iden 1sitma ayar
tasi [5.4]

Aya

r noktasi modu [5.B]

WD

egrisi tipi [5.E]

Cal

1sma modlari [5.G]

Kullanim
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