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1. BIZTONSAGI INFORMACIOK A KESZULEKROL

A személyi sériilések és anyagi karok megelézése érdekében tartsa be az 6sszes biztonsagi elSirast, és tartsa be a
megfeleld altalanos biztonsagi elbirdsokat.

® A hiztonsagi berendezéseket nem szabad eltavolitani, megkeriilni vagy Gzemen kivil helyezni.

® A készulékeket és a rendszerelemeket csak mUlszakilag hibamentes allapotban szabad hasznalni. A
biztonsagot befolyasol6 hibakat azonnal meg kell sziintetni.

e Tartsa be az el6irt biztonsagi eléirasokat a tul magas érintkezési feszultségek ellen.

® Az Uzem nem Uzemelhet, ha a szabvanyos biztonsagi berendezések nem mikédnek, vagy ha azok hatasat
mas maddon befolyasoljak.

e  KerUlni kell minden olyan kezelést, amely befolyasolja a védd kisfesziltség (24 V AC) el6irt kikapcsolasat.

® A késziiléekhaz kinyitasa el6tt kapcsolja le a tapfesziiltséget. Soha ne dolgozzon bekapcsolt fesziltség
alatt!

e Kerillje az elektroméagneses és egyeb zavaro fesziltségeket a jel- és csatlakozdkabelekben.

® A rendszer- és Uzemrészek Osszeszerelése és telepitése csak a megfelel6 telepitési utasitasoknak és
hasznalati utasitasoknak megfeleléen végezhetd.

® A rendszer minden elektromos alkatrészét védeni kell a statikus feltoltddés ellen: az elektronikus alkatrészeket, a
nyitott nyomtatott aramkoéri lapokat, a szabadon hozzaférheté csatlakozokat és a bels6é kapcsolattal 6sszekapcsolt
készulékalkatrészeket.

® Minden, a rendszerhez csatlakoztatott berendezésnek CE-jel6léssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a

gépbiztonséagi irdnyelvnek.
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2. BEVEZETES
Ez a kézikdonyv alapvet6é informacidkat tartalmaz, amelyek lehetévé teszik a Daikin Modular-Light légkezel6 egység
(AHU) vezérlését. Az AHU-kat Iégkondiciondlasra és légkezelésre hasznaljak a h6mérséklet, a paratartalom és a CO2-

szint szabalyozasa tekintetében.

A Moduléris-Light AHU-knak két tipusa létezik, a fémodulnak az elektromos panelrél nézve a tapleveg6é aramlasanak
irAnya alapjan, nevezetesen a jobb oldali ésabal oldali elrendezés. A hiités vagy fiités eldallitdsara hasznalt

tekercsek kulon modulokban vannak elhelyezve.
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3. FELHASZNALOI FELULET: ROOM UNIT

Ez a szakasz a felhasznaloi feliilet, a helyiségegység modul funkcioit mutatja be, amely a helyiségh6mérséklet mérésére
és a készllék f6 vezérlési funkcidinak kezelésére szolgal:

- Egység allapotvaltas

- Cool/Heat lzemmod atkapcsolas

- H6mérséklet-szabalyozas

- Ventilator fordulatszam-szabalyozas
- Foglaltsagi tlzemmad engedélyezése
- Datum/id® és idébeosztas beallitasa

- Riasztasok kezelése

3.1 Szerelési utasitasok

A helyiségegység a csatlakoztatott vezérl6tdl kapja a tapellatast a kétvezetékes interfészen keresztiil (kisfeszliltség,
SELV). A Room Unit-ot egy arnyékolatlan kétvezetékes sodrott paros kabellel kell a féegységhez csatlakoztatni.

afesssnsnnnnn CE -

sesmmnnmess op

Csavart par

Egységvezérls Szobaegysé
CE- CE+ CE- CE+
| o ]
7

Néhany tanacs a helyes felszereléshez és mikddéshez:

- A késziiléket nem szabad mélyedésekbe, polcokra, fliggonydk vagy ajtok mogé, illetve kdzvetlen héforrasok folé vagy
kozelébe szerelni.

- Kerllje a kdzvetlen napsitést és a huzatot.

- A vezetéket a készillék oldalan le kell zarni, mivel a vezetékben lévd Iégaramlatok befolyasolhatjdk az érzékeld
leolvasasat.

- A megengedett kdrnyezeti feltételeket be kell tartani.

- A helyi telepitési eléirasokat be kell tartani.
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- A kétvezetékes interfészhez val6 csatlakozas megszakitasa utan a paraméterek inicializalasa Gjraindul.

MEGJEGYZES! A berendezés nincs védve a 230 V-os véltakoz6 &aramra

A

torténd véletlen csatlakoztatas ellen.

3.2 Gombok attekintése

A helyiségegység interfésze a kdvetkez6 kezel6elemekkel rendelkezik:
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(4) Minusz - (5) Plusz +
® Hémérséklet beallitasa és menl navigacio
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(8) Hiitésl/fiités
Uzemmod

® \/altas a hltés (nyari) és a fltés (téli)

Uzemmod kozott

{1
(7) Ventilator <= sebesség
® A tap- és visszatérd ventilator fordulatszam-
szabdlyozasi modjanak

modositasa

(6)OK +

e Megerdsité gomb és riasztaskezelés



3.3 A kijelzo attekintése

Az alabbi tadblazat a kijelz6n elérheté dsszes szimbdélumot ismerteti:

Megjelenités Jelentése
Szobahdémérséklet értéke
we—ry eI RO
e wf Bemi
1d6
A hét napja
——————— 1=hétf6
1234561 2=kedd
Ecc...

A ventilator sebességének vizualizacioja
L)
S mmn ..I|-;:a\':r

,,-@ A ventilator fordulatszam-szabalyozasi médja Auto

A készilék be-/kikapcsolt allapota.
'LI}" Az ikon:

1.0n- amikor a készulék bekapcsolt, szell6ztetd vagy takarékos allapotban van.
2.0ff- amikor a készulék ki van kapcsolva
3. Villog - amikor a késziilék teszt izemmaoddban vagy kikapcsolt allapotban van a
panelkapcsolo altal.
A készilék vezérlési modja Auto.
Az egység aktuadlis allapota és a relativ ikonok (Be, Ki, Szellztetés vagy
takarékossag) az Id6beosztas beallitdsain alapulnak.
Gazdasagi izemmaod aktiv

C

=
E
o

Szell6zési lzemmodd aktiv

Foglaltsagi tzemmad aktiv

Paratlanitas vezérlés aktiv

OB ® ]

Fatési tzemmod (tél)

H{tési Gzemmadd (nyar)

e
a
)

A készllék hités/flités (nyari/téli) lzemmaodvaltas Auto beallitasa.

A készulék riasztasban van (tovabbi informéciokért lasd a Riasztas részt).

O @
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Két példa a féképerny® megjelenitésére:

Takarékos tizemmad, hiitésSzell6zteté lizemmod, flités

O o2 & 2% AN
— — —yy —
Sl | g gl | )

SRET TEEET E°H g R EE

P iR AL 8w B

SNCLLLI| BN ERTTTT [ B8
1 1

3.4 Haszndlati utasitas

Egyséq Allapotvaltas

Ez a gomb lehetévé teszi a felhasznald szamara az egység aktualis mikdodeési allapotanak megvaltoztatasat.
Az egység allapotanak megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi Iépéseket:

I
1. Nyomja meg a Be-Ki gombot O

2. A + vagy - gombok megnyomasaval navigalhat a kiilénbozé elérhetd allapotok kozott:

-Auto = az egység az id6beosztds beadllitasait kdveti.

-On= egység bekapcsolva, névleges beallitasi pontokkal

-Off= kikapcsolt egység

- Szell6ztetés = csak a ventilator aktiv, nincs fiités/hiitésszabdlyozas
- Economy = egység bekapcsolva, takarékos bedllitasi pontokkal

3. ErSsitse meg az allapotvaltozast az OK gomb legalabb 1 masodpercig tarté megnyomasaval. \/

4. A f6képernyd oldalara valo visszatéréshez barmilyen mivelet elvégzése nélkil vagy nyomja meg a Home/L'} gombot,

vagy varjon 5 méasodpercet.

=

Foglalkoztatasi mod

A foglaltsag egy olyan funkcio, amely lehetévé teszi, hogy a késziiléket meghatarozott ideig miikddtesse, még
akkor is, ha az idébeosztason keresztlil "ki van kapcsolva'. Ez az id8szak az egység lUzembe helyezése soran

konfiguralhato.

A Foglaltsdg funkcio aktivalasahoz/deaktivalasdhoz kdvesse az alabbi lépéseket:

1. Nyomja meg a Kezdélap gombot {l}

2. A+ vagy - gombok megnyomasaval navigalhat a kiilénb6zé elérheté allapotok kézott (Ki, Be).

3. Er6sitse meg az allapotvaltozast az OK gomb legalabb 1 masodpercig tartd megnyomaséaval. \/

4. A féképernyS oldalara valé visszatéréshez barmilyen miivelet elvégzése nélkil vagy nyomja meg Ujra a

Kezdblap gombot (2] , vagy varjon 5 masodpercet.
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PROG

Datum és idé beallitasok

A féképernyén megjelené datum és idé megvaltoztatasahoz kdvesse az alabbi Iépéseket:

1. Nyomja meg a PROG gombot . Az idé villogni kezd, majd allitsa be az 6rat a + és - gombokkal.

tirme

2. Az OK gomb megnyomasaval \/ az 6Ora elmentésre kerll és a percek villognak, majd a + és

3. Az OK gomb megnyomasaval a percek elmentésre keriilnek és a teljes id6 villog, majd allitsa be az id6

kijelzés formatumat (12/24 éra) a + vagy - gombokkal.

matumat elmenti, és az évszam villog, majd allitsa be a

4. Az OK gomb megnyoméséval\/ a kijelz6 formatumat elmenti és az évszam villog, majd a + és - gombokkal
allitsa be a kivant évet.

5. Az OK gomb megnyoméséval\/ az évszam elmentésre keril, és a kijelz6n hénap/nap jelenik meg, a
hénap
villog, majd éllitsa be a hénapot a + és - gombokkal.
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6. Az OK gomb megnyoméséval\/ hénap elmentésre keril és a nap villog, majd allitsa be a napot a + és -
gombokkal.

7. Az OK gomb megnyoméséval\/ hénap és nap elmentésre kerll, a kijelzd visszatér az idére.

D

8. A PROG gomb megnyomasaval™®@ a kijelzé visszatér a normal nézethez.

A kijelz6 automatikusan visszatér a normal nézethez, ha a PROG gombot egy percen beliil nem nyomja meg.

Id6beosztas beallitasai

Az utemezd 7 munkanappal dolgozik, és minden napra 6 kapcsolét lehet beallitani. A kapcsolo bedllitasaval a
felhasznalo beallithat egy id6pontot és kivalaszthat egy miiveletet az Automatikus tizemmaodban.

Az id8beosztas beallitasahoz kdvesse az alabbi Iépéseket:

& D

1. Tartsa lenyomva a PROG gombot™®® az idébeosztas beallitdsahoz. Az idébeosztasban a™d
kovetkezbkre hasznaljuk

gombot a

torlés, mig a megerésitéshez az OK gombot ~

Ll

2. A + vagy - gomb megnyomasaval a megfelel6 hétkoznapok szama villogni fog a képernyén. A + vagy -

gombot lenyomva tartva a kurzor ciklikusan mozog a hétkéznapokon.

3. Amikor a kurzor egy hétkéznapra mozog, av gomb megnyomasaval kivalaszthatja ezt a szamot, vagy
tordlheti a kijelolést
. Ha egy hétkéznap van kivalasztva, a nap folyamatosan megjelenik a képernyén. Egynél tobb hétkdznap is

kivalaszthaté.

12 5
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4. Amikor a kurzor a + gomb megnyomasaval a hét végére (pl. 7), vagy a - gomb megnyomasaval a hét elejére

(pl. 1) ér, az 6sszes kivalasztott hétkdznap megjelenik a képernydn, a hozzajuk tartozé datumokkal egyutt.

villogo jelzék. AV egyszeri megnyomasaval az sszeset megerdsiti.

5. A hétkdznapok megerésitése utan a + vagy - gomb ismételt megnyomasaval a kovetkezé nézetre ugrik. Az
elsé sor a mivelet szama; a masodik sor az id6 beadllitasa, az érvénytelen id6é "--:--" kapcsol6 hozzaadasara

szolgal.

Lid

6. Nyomja meg a + és - gombot az idépont beadllitasahoz és a miivelet kivalasztasahoz, majd nyomja meg a\/
gombot a
bevitel megerdsitéséhez. A miveleti kddok a kovetkezbk:

-0=Ki
-1=Be
-2= Szell6zés
- 3 =Gazdasagossag
Az id6terllet barmelyik részén nyomja meg a\/ gombot, amikor a kurzor a "--" szam nélkil van.

kivalasztva, a kapcsolo torlédik, és visszatér a megtekinté kapcsoldhoz.

gees speemy seeem
BHHE
EEEE_B
. a
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@
7. Az Utemez6 beallitasoknal a ida gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 oldalra. A felhasznald
megnyomhatja ezt a

gomb megnyomasaval Iépjen ki Iépésrol Iépésre a bedllitasbdl. Az id6beosztas-beallitd oldal automatikusan

bezarul, ha 1 percig nem végzett semmilyen miveletet, és a\/ gomb megnyomasa utan végrehajtott
moédositasok nem keriilnek mentésre.

Hoémérséklet beallitasi pont vezérlés
A + vagy - gombok a Fiités/hités hémérsékleti beallitasi pont meghatarozasara szolgalnak.

A féképerny6n a + vagy - gombok egyszeri megnyomasaval az aktudlis beallitasi pont jelenik meg. Minden
tovabbi megnyomas néveli/csokkenti a hémérséklet-beallitasi pontot 0,1°C-kal.

A + gombok hosszi megnyomasaval megjelenik a szobaegységgel meghatarozott aktualis h6mérsékleteltolodas
a fébeallitasi ponttdl.

q!lﬂ

Ventilator fordulatszam-szabalyozas

Ez a gomb lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy megvaltoztassa az aktualis vezérlési médot a poét- és a
visszatérd ventilator szamara.
A ventilator sebességszabalyozasi médjanak megvaltoztatasahoz kévesse az alabbi Iépéseket:

1.Nyomja meg a ;—-{-']-a szell6ztetd gombot

2.Navigaljon a kiilonb6zd elérhetd allapotok k6zott a + vagy - gombok megnyomésaval:
-Auto=a készulék koveti a ventilator névlieges beédllitasait

-Speed 1*=az egység koveti a rdgzitett sebesség 1 értéket

-Speed 2*=egység koveti a fix sebesség 2 értéket

-Speed 3*=egyseég koveti a fix sebesség 3 értéket

3.Erésitse meg az allapotvaltozast az OK gomb legalabb 1 masodpercig tarté megnyoméséval.\/

73\
4 A féképerny6 oldalara vald visszatéréshez vagy nyomja meg a Kezdélap gombot (1A vagy varjon 5
masodpercet.

*FIGYELEM! Ha a készulék "Nyomésszabalyozas" izemmaddban van, csak az AUTO ventilatorszabalyozési
mod lesz elérheté.

Cool/Heat atvaltas

Ez a gomb lehetévé teszi a felhasznald szamara a készulék hitési/flitési allapotanak (nyari/téli allapot)
megvaltoztatasat.

A Cool/Heat allapot megvaltoztatasahoz kdvesse az alabbi |épéseket:

1.Nyomja meg a Cool/Heat atkapcsolé gombot.

2.Navigaljon a kiilonb6zd elérhetd allapotok kozott a + vagy - gombok megnyomasaval (Cool, Heat).

3.Er6sitse meg az allapotvéltozast az OK gomb legaldbb 1 masodpercig tarté megnyomasaval. v

4 A f6képernyd oldalara vald visszatéréshez barmilyen mivelet elvégzése nélkul vagy nyomja meg a Kezddlap
gombot vagy varjon 5 masodpercet.

MEGJEGYZES! Amikor a Szobaegység féképernyéjén megjelenik az ikon, ez azt jelenti, hogy a Nyari/Téli
a f6 vezérlén az iizembe helyezési fazisban a forrasvaltoztatast Auto értékre allitottak be, és

A nyar/tél nem moédosithaté a Szobaegységen keresztiil.
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3.5 Riasztasok
Ha a riasztas ikon megjelenik a kezel6fellleten, akkor a készllékben riasztas tortént. Az egység ellenérzése érdekében

Q

allapotot és a tényleges riasztasi kodot, a felhasznalonak a riasztasi kod képernydoldalra kell Iépnie.

Az OK gomb hosszan torténd meqnvoméséval\/ a felhasznald a riasztasi kodok képernydoldalara keriil. A gomb egy
Ujabb hosszil megnyomasa

az OK gombot a\/ megprébalja visszadllitani a riasztast, ha lehetséges. Kérjik, forduljon a helyi Daikin szervizhez

képvisel6jét, ha tovabbi tamogatasra van sziiksége.

A riasztasi kod négy résszel rendelkezik. Az elsé kettd a riasztas tipusat jeldli, a kdvetkez§ jelentéssel:
- FL -> Hibajelzés (a készulék leall)
- OP —> M(ikddési riasztas (a késziilék tovabb miikodik)

A karakterlanc masik része a riasztas numerikus kodjat jeldli. A riasztaskodok teljes listajat a kovetkezd tablazatban
talalja:

o ) A tap- vagy visszatéré sz(iré szennyezett:
SzUr6 riasztas a szlrék nyomaskulénbség-kapcsoldja nagy nyomaskiildnbséget érzékelt
OP01 a szlré bemenete és kimenete kozo6tt. Ellenérizze a sz(irdk allapotat.
o Tal magas a CO2-szazalék:
OPO2 Alevegdmindség (CO2) | 5 co2 mért értéke a megengedett tartomanyon kivil van, vagy a
érzekeld riasztasa levegSmindség-érzékels hibaallapota (nem csatlakoztatva vagy elromlott).
Hibaallapot a tapventilatoron:
FLO4 Riasztas a tapventilatoral | A tapventilator hibat észlelt. Ellendrizze a ventilator allapotat.
Hibaallapot a visszatérd ventilatoron:
FLOS VisszatérS ventiiator A visszatéré ventilator hibat észlelt. Ellendrizze a ventilator allapotat.
riasztasa
o Hibaallapot a fit6/h(it6 tekercseken:
FLOG Eutes{hutotekercsek egy vagy tobb fiité/hiitd tekercs hibat észlelt. Ellendrizze az allapotukat.
riasztasa
Hoévisszanyerd fagyasi riasztas aktiv:
Hévisszanyerd fagyasi késziulék  hévisszanyerés  fagyasvédelme  beavatkozott,  hogy
FLO7 fiasztés megakadalyozza a készilék karosodasat, és kikapcsolta a készuléket.
Egy bizonyos id6 elteltével a készllék automatikusan visszaadllita a
riasztast és Gjraindul.
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Riasztasi kod Riasztasi Leiras
TiiZielz6 Thzjelz6 aktiv:
a tlizérzékeld készilék tiz jelenlétét észlelte. A készulék tlizvédelmi
FLO9 tizemmédba Iép.
A tapegység hémeérséklet-érzékeldjének hibaja:
Atapegységhomérséklet- | 5 mert homérseklet a megengedett tartomanyon kiviil esik, vagy a
FLIL | érzékelGiének hibdja hémeérséklet-érzékeld hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy
elromlott).
Visszatérési h6mérséklet-érzékeld hiba:
Visszatérési homérseklet- a mért hémérséklet a megengedett tartoméanyon kivil esik, vagy a
A2 érzékeld hibaja hémérséklet-érzékelé hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy
elromlott).
Kilsé hdmérséklet-érzékel6 hiba:
Kiilsd hémérséklet-€rzekelS | 5 mert homerséklet a megengedett tartomanyon kivil esik, vagy a
FL13 hibaja hémérséklet-érzékel6 hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy
elromlott).
Kipufogdgaz-hémérséklet érzékeld hiba:
Kipufogégaz-hdmérséklet | 5 mert homérseklet a megengedett tartomanyon kivill esik, vagy a
FL14 érzékelS hibaja hémérséklet-érzékeld hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy
elromlott).
i - A tapventildtor nyomasérzékelbjének hibja:
FL15 Atapven.nlalor. . a mért nyomas a megengedett tartomanyon kivil esik, vagy a
érzekeldjének hibdja nyomasérzékeld hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy elromlott).
. o Visszatéré ventilator nyomasérzékel hiba:
FL16 Visszatér6 ventiator a mért nyomas a megengedett tartomanyon kivil esik, vagy a
érzékeld hibdja nyomasérzékeld hibas allapota (nem csatlakoztatva vagy elromlott).
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A jelen kiadvany kizarélag tajékoztaté jellegd, és nem mindsiil a Daikin Applied Europe S.p.A. szamara kételezé érvényii
ajanlatnak. A Daikin Applied Europe S.p.A. legjobb tudasa szerint allitotta 6ssze a jelen kiadvany tartalmat. A tartalom,
valamint a benne bemutatott termékek és szolgaltatasok teljességére, pontossagara, megbizhatésagara vagy
meghatarozott célra valé alkalmassagara sem kifejezett, sem hallgatélagos garanciat nem vallalunk. A specifikaciok
elézetes értesités nélkiil valtozhatnak. Lasd a megrendeléskor kb6zéIlt adatokat. A Daikin Applied Europe S.p.A.
kifejezetten elutasit minden felel6sséget a legtagabb értelemben vett kézvetlen vagy kbzvetett karokért, amelyek e
kiadvany hasznalatabdl és/vagy értelmezésébdl erednek vagy azzal ésszefiiggésben allnak. Minden tartalom a Daikin
Applied Europe S.p.A. szerzéi joga ala tartozik.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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