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DAIKIN

VAM350F VAMBOOF VAM1500F Teljes hGcseréld - e p gy e
VAMS500F VAM1000F  VAM2000F HRV (Heat Reclaim Ventilation — Uzemeltetési kGZIkOﬂYV

VAMBS0F hévisszanyer6 szelléztetés)

Tartalomjegyzék Oldal
Tudnivalok a biztoNSAGrOl.........cooviiiiiiiiii e 1 A FIGYELMEZTETES + AR'L'\MUTES A ) .
ATKAETESZEK ..ot 2 o A beren,dez.eSt Szerele,s elqtt
. , aramtalanitani kell az aramutés
UZEMERETES ..o 2 elkeriilése érdekében.
KarDantartas. .........cceoveiieieieie e 4 B Ne keresse a hibat vagy javitsa az
HIDAEBINAITEAS ... oo oo 5 egyseéget sajat maga. ;

Ezt bizza egy képesitett szerelbre.
Koszonjiik, hogy Daikin gyartmany HRV terméket valasztott. | ﬁ\ IllevegoszurOt feltétlendl hasznalni

ell.

Az eredeti utmutaté angol nyelven irédott. Az egyéb nyelvi szévegek

az eredeti utasitasok forditasai. Ha a Ievegészijrét nem hasznéljék,

a hoécseréld elemek eltdomdédnek,

A HRV - Heat Reclaim Ventilation (hévisszanyerd ami gyenge teljesitményt és hibas
szelloztetés) mikodést eredményez.
A DAIKIN HRV hasznalatba vétele elétt B Ne valtogassa hirtelen az
olvassa el figyelmesen ezt az (izemeltetési uzemmaoddokat. Ez nemcsak hibas
kézikonyvet. Ha barmilyen problémat vagy mikodést okozhat, de a kapcsolok
hibat észlel, nézzen utdna ebben és relék meghibasodasat is.
a kézikdnyvben. Tartsa a kézikdnyvet olyan B A készilék tapasztalt vagy képzett
helyen, ahol megtalalja, ha barmilyen felhasznaldk altali aruhazi, konnydipari
kérdése  felmerll  hasznalat  kdzben vagy mezbgazdasagi, illetve nem
a berendezés kezelésével kapcsolatban. szakemberek altali  kereskedelmi
hasznalatra lett tervezve.
C s . . B Ezt a berendezést nem
Tudnivalok a biztonsagrol hasznalhatjak  feligyelet  nélkil

ol . TR , . csOkkent fizikai, érzékszervi vagy
vassa el figyelmesen az alabbi tudnivaldkat, és eszerint hasznalja L1 . . 2r
a berendezést. mentalis képességekkel rendelkezd

személyek (a gyermekeket is
beleertve), illetve a kezeléshez
AFIGYELMEZTETES Az utasitasok figyelmen megfeleld  alapismeretekkel —es

kivil hagyasa személyi gyakorlattal nem rendelkezd

sériiléshez vagy halalhoz szemelyek, kiveve ha egy olyan
szemely felugyel rajuk, aki felel

A figyelmeztet6 és tajékoztatd szimbolumok jelentése:

vezethet. : . . )
személyes biztonsagukert.
A TUDNIVALOK Az utasitasok figyelmen Ugyelien a gyermekekre, hogy ne
kival hagyasa anyagi kart jatsszanak a berendezéssel.
vagy személyi sérulést B Ne haszndlja a HRV-t vagy egy
okozhat, amely levegbbemeneti vagy -kimeneti
a kérulményektél racsot az alabbi helyeken:
fluggdben sulyos is lehet. - Olyan ipari vagy vegyi Uzemi
helyiségekben, ahol artalmas
MEGJE(iZE's E;?:t ;:ZELTTéSOk a berendezés helyes hasznalatara ;laar?glm az ékOngOéZZI\cl)k kglsesjti:tzer:/glz
= o (példaul savak, alkali szerves
Tartsa be ezeket a fontos biztonsagi eléirasokat. oldészerek, festék).
Tartsa [nindig kéznél eze!<et a figyelmeztetéseket, - O|yan he|yeken’ ahol gyL'JIékony
hogy sziikség esetén hozzajuk férhessen. gézok keletkezhetnek/
Ha a berendezést Uj felhasznal6 fogja kezeli, at kell szivéroghatnak.
adni neki ezt a kézikdnyvet. Az inen géZOk tUZVGSZé|yt
jelentenek.
- A vizes helyiségek, példaul egy
furdészoba nedvességnek

vannak kitéve.

Elektromos atvezetés, aramutés
vagy mas meghibasodas
keletkezhet.

Uzemeltetési kézikényv DAIKIN VAM350~2000FB
Teljes hécseréld

HRYV (Heat Reclaim Ventilation — hévisszanyer6 szell6ztetés)
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- Magas hoémérsékletnek vagy
kozvetlen langnak kitett helyeken.
Nem megfelel6 a hely, ha a HRV
egység €s a levegbbemeneti
vagy -kimeneti racs kozelében

a hémérséklet az 50°C-t
meghaladja. Ha a berendezést tul
magas hémeérsékleten

hasznaljak, a leveg6szird vagy
a hécserél6 elem deformalédhat,
vagy a leéghet motor. Az egység
ajanlott kornyezeti hémeérsékleti
koralményei: -15°C és 50°C
kozott (80% vagy alacsonyabb
relativ paratartalom).

- Sok koromnak kitett helyeken.
A korom a levegbszirére és
a hécseréld elemre tapad,
hasznalhatatlanna téve azokat.

Alkatrészek

Lasd: 1. abra (350~1000F modell) és 2. abra (1500~2000F modell)

Kezelés modja

A taviranyité kapcsolja a HRV egységet be és ki (lasd: "Kezelés a
kizarolag klimaberendezés UGzeml HRV egységekhez valo
taviranyitéval (BRC301B61)" a(z) 3. oldalon).

Kombinalt miikodési rendszer VRV rendszerekkel és a Sky-air
sorozattal

1. kombinacié

Beltéri egység HRV egység

Beltéri egység

taviranyité
Kezelés modja
A klimaberendezés taviranyitdja kapcsolja a klimaberendezést és a
HRV egységet be és ki.

Ha csak a HRV egységet hasznaljak, és a klimaberendezést nem,
akkor az egységet " £ 1" SZELLOZTETES modba kell allitani. (Lasd a
kévetkezd részt: "A VRV rendszer(l klimaberendezés taviranyitéjanak
hasznalata a HRV egységek kezelésére" a(z) 4. oldalon)

2. kombinacié

1 Felfuggeszté kampé
2 Csbékarima Kezelés modja
3 Tavozolevegt ventilator A be- és kikapcsolds, valamint az idézités funkcié a HRV
4 Leveg0sz(iré (hosszu élettartamu sz(ird) taviranyitokrél nem érhetd el.
5 Huzamszabalyozé (A kdzponti vezérlés " (A ] "jelzése lathatd a kijelzdn.)
6 Kapcsolodoboz A tobbi funkcio is a HRV taviranyitékrdl érhetd el.
7 Szervizfedél A beltéri egységek és a HRV egység be- és kikapcsolasa a beltéri
8 Hécseréld elemek egységekﬂtévirényitéirél érhetd ’eI. o ) o i
9 Adattabla (Lasd a kovetkez6 részt: "Kezelés a kizarodlag klimaberendezés tizem(
. HRV egységekhez valo taviranyitéval (BRC301B61)" a(z) 3. oldalon)
10 Bearamlo leveg6 ventilator
M Taviranyito (kiegeszits tartozék) Kézponti vezérlési rendszer
12 Huzatzaré motor A i
o e . Kozponti HRV egység
13 EA (tavozo levegd) (kultérbe kibocsatott levegd) vezérlbegység
14 OA (kultéri levegd) (friss levegd kivilrél)
15 A hécserél6 elemek, a levegdsziirék és a kapcsolédoboz
szereléséhez sziikséges hely
16 RA (visszatér6 levegd) (a helyiségbdl visszaaramlé levegd)
17 SA (bearamlé levegd) (a helyiségbe aramlé levegd)
Beltéri egység
Uzemeltetés ARV eqység
taviranyitdja
(BRC301B61)
A rendszerek tipusai
A rendszer konfiguraciojatol fliggéen a terméket eltéréképpen kell
kezelni.
A beltéri egységek és a kozponti vezérlbegység taviranyitojaval
kapcsolatban lasd a berendezésekhez mellékelt kézikonyvet. Beltéri egység taviranyito
Az egyes rendszerek mikddése
Fiiggetlen rendszer
HRV egység
A HRV egység taviranyitoja
(BRC301B61)
VAM350~2000FB DAIKIN Uzemeltetési kézikdnyv

Teljes hécseréld
HRV (Heat Reclaim Ventilation — hévisszanyer6 szell6ztetés)
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Kezelés modja

Ha a HRV tavvezérl6k nincsenek csatlakoztatva, a HRV egység
mikodését a kozponti vezérlbegység vezérli. (Lasd a kovetkezd
részt: "A HRV egység fliggetlen Uzemeltetése a kozponti
vezérléegységgel (DCS302C51)" a(z) 4. oldalon)

Ha a HRV taviranyitdk csatlakoztatva vannak, a be- és kikapcsolas
torténhet a kdzponti vezérlbegységrdl, illetve a beltéri vagy a HRV
taviranyitokrol.

Ha a kdzponti vezérlés jelzése ( ) lathato a kijelzén, a be- és
kikapcsolas és az id6zités funkcid esetleg nem érhetd el a HRV
taviranyitokrol.

A tobbi funkcié is a HRV taviranyitdkrol érheté el. (Lasd a tovabbi
fejezeteket.)

Kezelés a kizarélag klimaberendezés lizemi HRV
egységekhez valé taviranyitéval (BRC301B61)

A nem fliggetlen rendszerek esetében el6fordulhat, hogy az inditas/
ledllitas funkcio és az idézités nem miikodik.

llyen esetekben hasznalja a klimaberendezés taviranyitojat vagy
a kdzponti vezérl6t.
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BRC301B61: A HRV taviranyitdja

1. Muikodésjelzd lampa
Ez az ellenérzélampa (piros) akkor vilagit, ha a berendezés
mukodik.

2. Bekapcsolas/kikapcsolas gomb
Egyszeri megnyomasara a berendezés bekapcsol.
Ujboli megnyomasara a berendezés leall.

3. Levego6fuvas sebessége valtas gomb
A leveg6fuvas sebessége valthatd " «i " Alacsony vagy
" ,‘Jf " Nagy sebességli uizemmodra,
" vi# FRESH UP" Alacsony sebességli FRESH UP (izemmédra és

" v FRESH UP" Nagy sebességli FRESH UP lizemmodra.
"FRESH UP" izemeltetés esetén

Ha a jelzés nem lathato, akkor a helyiségbe aramld kultéri
levegé mennyisége és a helyiségbdl tavozé levegé mennyisége
megegyezik.

"FRESH UP" (izemeltetés esetén

*  "Nyomdszell6zés" bedllitas esetén

a helyiségbe érkezd kiltéri levegé mennyisége ’] N

meghaladja a helyiségbdl tavozé levegd

mennyiségét. |

(Ez a miikddés megelézi, hogy a szagok és o

apara a konyhabdl vagy a mosdobdl a '

szobakba aramoljon.) i3

Ez a gyari bedllitas. FRESH UP
* "Szivoszell6zés" beallitds esetén a helyiségbdl l

tavozd levegd mennyisége meghaladja a L FRE';f-I up

helyiségbe érkezd kiiltéri levegd mennyiségét.

(Ez a mlikddés megel6zi, hogy a kérhazi szag

és a lebegd baktériumok kijussanak a folyosokra.)

A beallitas modositasahoz tekintse at a Szerelési kézikdnyv
"Helyszini beallitasok" cim( fejezetét.

4. Szellbztetési méd valtas gomb

" (g%) " Automatikus maod.

A berendezés hémérséklet-érzékeléje
automatikusan valtja az egység szell6ztetését
Megkerilés tzemmddban és HScsere modban. @
" " Hécsere mod. (o)
Ebben az Uzemmoddban a levegé athalad

hécserés szell6ztetést. ’%
"N " Megkeriilés mod.

Ebben az Gizemmddban a levegé nem halad at a

hécseréld elemen, hanem megkerdli,
megvaldsitva a megkertléses szell6ztetést.

5. A vezérlési mdd visszajelzése:
Ha a HRV egységek milkddése Ossze van kapcsolva
a klimaberendezésekével, akkor ez a jelzés jelenhet meg.
Ha a jelzés lathatd, a HRV egységek ki- és bekapcsolasa a HRV
taviranyitéjaval nem lehetséges.

a hécserél6 elemen, megvalodsitva a teljes J%

6. A készenléti mod visszajelzése: ()
Az el6hités/el6fités lzemet jelzi. Az egység leallt, és akkor
kezd majd miikddni, ha az eléhiités/el6fiités szakasznak vége.
Az el6hités/eléfités mivelet azt jelenti, hogy a HRV egységek
mikodése a kapcsolt klimaberendezések indulasa alatt
késleltetve van, példaul a munkaidé el6tt.
Ez id6 alatt a hiités és a fiités csOkkentett teljesitménnyel
Uzemel, hogy a helyiség hémérséklete késébb rovid idé alatt
elérje a beallitott hdmérsékletet.

7. A kOzponti vezérlés visszajelzése:
Ez a jelzés akkor lathato, ha klimaberendezés taviranyitdja vagy
a kozponti vezérlés eszkdzei vannak a HRV egységekhez
kapcsolva.
Ha ez a jelzés lathaté a kijelzdn, a be- és kikapcsolas és az
idézités funkcio esetleg nem érhet6 el a HRV taviranyitoirol.

8. Alevegbsziré-tisztitas jelzése

Ha a " &F" jelzés jelenik meg a kijelz6n, a sziirét meg kell
tisztitani.
9. Sziréjelnullazé gomb

10. Felilvizsgalat gomb
Ezt a gombot csak szereléskor kell hasznalni. A szokasos
hasznalatban nincs szikség ra.

Az id6zités hasznalata
1. " /®% " idészabalyozé gomb.
A gombbal engedélyezhetd vagy letilthatd az id6szabalyozo.
12. Nyomja meg az idé beallitasa gombot " " az id6 beallitasahoz.

13. Nyomja meg a "(-&]"/ "4>" programozas gombot.
Ezzel a beallitas kész.

Uzemeltetési kézikényv

DAIKIN

VAM350~2000FB

Teljes hécseréld

HRYV (Heat Reclaim Ventilation — hévisszanyer6 szell6ztetés)
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A VRV rendszerii klimaberendezés taviranyitéjanak
hasznalata a HRV egységek kezelésére

Részletes informacidkért olvassa el a taviranyitéhoz mellékelt
Utmutatot (opcionalis taviranyitok: BRC1D52 vagy BRC1E52).
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BRC1D52: A VRV taviranyitdja

1 Mikodésijelz6 lampa

2 Bekapcsolas/kikapcsolas gomb

3 Ventillator sebessége ikon

4 A levegdszird tisztitasi ideje ikon

5 Elem tisztitasi ideje ikon

6 Klimaberendezés ventilator sebessége gomb
7 A leveg6szird tisztitasi ideje ikon visszaallitasi gombja
8 Klimaberendezés izemmod

9 Fellvizsgalat gomb

10 Leveg6fuvas sebessége valtas gomb

1

12 } Lasd "Az id6zités hasznalata" a(z) 3. oldalon
13

14 Szelléztetési izemmaod gombja

15 Uzemméd jelzés

16 Jégmentesités/el6flités madd ikon

17 A kdzponti vezérlés visszajelzése

Ha VRV rendszeri klimaberendezés csatlakozik kdzvetlen csével
a HRV egységhez, a klimaberendezés taviranyitdja nem hasznalhato
a SZELLOZTETES mdd kivalasztasara. Ha csak a HRV egységet
hasznaljak, és a klimaberendezést nem, akkor a klimaberendezést
VENTILATOROS SZELLOZTETES mddba kell allitani, kis
ventilatorsebességgel.

B Az lUzemmddvalaszté minden megnyomasakor az Uzemmod
kijelzése az alabbiak szerint médosul.

Példa

Ha a klimaberendezés és a HRV Ha a klimaberendezés és a HRV
egység nincs csével 6sszekapcsolva | egység csével van dsszekotve

(/:\(/:\

| ® O/HGS szellbztetés | | * O /Ht6 szellGztetés |
a o
o g
s 3
|  £3/Ventilatoros szelléztetésl

4

| £1/Szelléztetés |

| ¥ £1/Ventilatoros szell6ztetés

U—

B Haa "FILTER" jelzés jelenik meg a kijelzén, a HRV egység
sz(ir6jéet meg kell tisztitani. (Lasd a kovetkezd részt:
"Karbantartas" a(z) 4. oldalon)

B Az lUzembe helyezési beallitdsok médositasaval kapcsolatban
forduljon az szerel6hdz.

A HRV egység fiiggetlen lizemeltetése a k6zponti
vezérldegységgel (DCS302C51)

B Ha olyan zénat valasztott ki, ahol csak a HRV egység mikédése
szukséges, nyomja meg az Uzemmddvalasztét, és valassza
a" £ " SZELLOZTETES beallitast. A HRV egység ezutan
a klimaberendezéstél fliggetlentl mikddhet.

B Haa "FILTER" jelzés jelenik meg a kijelzén, a HRV egység
sz(réjét meg kell tisztitani. (Lasd a kovetkezd részt:
"Karbantartas" a(z) 4. oldalon)

Karbantartas

(Csak képzett szakembereknek!)

A FIGYELMEZTETES

B Kapcsolja ki a FOKAPCSOLOT és aramtalanitson is.

B A karbantartasi munkakat csak egy képesitett szerel6
végezheti el.

B Mikodés kozben nem szabad a HRV egységet
vizsgalni vagy tisztitani. Ellenkez6 esetben
aramutésnek teszi ki magat, illetve a forgé alkatrészek
okozta sériilésnek.

A leveg@sziiré karbantartasa

A tisztitas gyakorisaga
Legalabb egyszer kétévente (altalanos irodai hasznalat
esetén)
(ha sziikséges, akkor gyakrabban tisztitsa.)

1  Nyissa meg a mennyezetet a figyelényilason keresztll, vegye le a
szervizfedél rogzitését, és vegye le a fedelet. (Lasd: 3. abra
(A=VAM350F~1000F modellek, B = VAM1500F~2000F modellek))

1 Szervizfedél
2 Régzités
3 Pecek

VAM350~2000FB

Teljes hécseréld

HRV (Heat Reclaim Ventilation — hévisszanyer6 szell6ztetés)
4P333250-1B — 2013.08
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2 Vegye ki a hicserélé elemeket a berendezésbdl. (Lasd: 4. abra
(A=VAM350F~1000F modellek, B = VAM1500F~2000F modellek))

1 Hécseréld elem
2 Fogantyu

3 Sin

4 Sziiré

3 A

(Lasd: 5. abra)

4 Ha a leveg8sziird tisztitasahoz vizet hasznalt, tordlje le a vizet
teliesen, és hagyja 20-30 percig szaradni az arnyékban. Ha

tisztitds torténhet kézzel valé Ovatos Utdgetéssel vagy
porszivoval. Ha nagyon szennyezett, le lehet mosni vizzel.

A hécseréld elem karbantartasa

A tisztitas gyakorisaga
Legalabb egyszer kétévente (altalanos irodai hasznalat esetén)
(ha sziikséges, akkor gyakrabban tisztitsa meg az elemet.)

1 Egy porszivéval tavolitsa el a hdcserél6é elem feliletérél a port
és minden idegen anyagot. (Lasd: 7. abra)

- Tegyen a porszivoéra olyan fejet, amelyen a szivonyilas
mellett kefe van.

- Tisztitas k6zben finoman nyomja a kefét a hécserélé
elem feliiletére.

teljesen megszaradt, szerelje vissza a helyére. (Lasd: 6. abra)

5  Tegye vissza a szervizfedelet a helyére.

A csavarokhoz engedélyezett maximalis forgényomaték 2,17 Nm. 3

(Vigyazzon, hogy a tisztitas folyaman ne sériljéon meg
a hécserél6 elem.)

2 Tegye vissza a leveg6sziirét a helyére.

TUDNIVALOK

A

B Ne mossa a leveg6sziirét forro vizzel!

B Ne szaritsa a leveg6szirét tizzel vagy melegben!
B Ne tegye a leveg6sziirét kdzvetlen napfényre!
|

lllessze a hécserélé elemet a sinre, és tolja a helyére.

4  Tegye vissza a szervizfedelet a helyére.

A TUDNIVALOK

A hécserél6 elemet nem szabad vizzel mosni!

Ne hasznaljon a levegdszlrd tisztitasara szerves
olddszereket, példaul benzint vagy higitot.

B Szerelés utan ne feledje a leveg6sz(irét visszatenni.
(Ha hianyzik a leveg8sziirg, a hécserél6 elem eltomdédik.)
Csere-leveg6szirék kaphatok.
Hibaelharitas

Ha a berendezés nem miikodik megfeleléen, ellendrizze az alabbiakat.

Tinetek

Okok

Teend6

A berendezés egyaltalan nem mikaodik.

Ellenérizze, hogy nincs-e aramkimaradas.

Ha ismét van aram, kapcsolja be ismét.

Ellenérizze, hogy nem égett-e ki a biztositék,
vagy a kioldé nem kapcsolt-e le.

Cseréljen biztositékot, vagy billentse vissza a kioldét.

Ellenérizze, hogy a vezérlési mod visszajelzése
a taviranyiton (BRC301B61) lathato-e.

Ez nem jelent hibas miikddést. Kezelje

a berendezést a klimaberendezés taviranyitojaval
vagy a kézponti vezérl6vel.

(Lasd: "Uzemeltetés" a(z) 2. oldalon)

Ellenérizze, hogy a készenléti mdd visszajelzése
a taviranyiton (BRC301B61) lathato-e.

Az eléhtés/eléfiités Gzemet jelzi. Az egység leallt,
és akkor kezd majd miikddni, ha az el6hdtés/el6fiités
szakasznak vége.

(Lasd: "Uzemeltetés" a(z) 2. oldalon)

A befluvott levegé mennyisége kevés, és a fuvas
nagyon hangos.

Ellenérizze, hogy nem témd&dott-e el a levegbsziird
vagy a hécseréld elem.

Lasd: "Karbantartas" a(z) 4. oldalon.

A kilépd levegd mennyisége nagy, és a favas
nagyon hangos.

Ellenérizze, hogy a leveg8sziird és a hécseréld elem
be van-e szerelve.

Lasd: "Karbantartas" a(z) 4. oldalon.

Az alabbi esetekben értesitse a markaszervizt

A HRV rendszeri klimaberendezés taviranyitéjanak hibakodjai

Miikodésjelzé Feliilvizsgalati

lampa jelzés Egység szama Hibakod Leiras
Be Ki Villog Beltéri leveg6 termisztor hiba
Be Ki Villog Kdltéri levegd termisztor hiba
Be Ki Villog Huzamszabalyozé hiba

Villog Villog Villog 6A Huzamszabalyozé hiba + termisztor

Villog Villog Villog A6 Zarolt rotor

Villog Villog Villog C1 Ventillator kommunikéaciés hiba

Villog Villog Villog us Atviteli hiba az egység és a taviranyitd kozott
Ki Villog Ki us Nyomtatott aramkéri kartya hiba vagy a taviranyité beallitasi hibaja
Ki Villog Ki us Atviteli hiba a f6 és a segéd taviranyité kozott
Ki Villog Villog UA Nem megfeleld taviranyité van felszerelve
Be Ki Be Dupla kézponti cim

Villog Villog Villog UE Atviteli hiba az egység és a kdzponti vezérldegység kdzott

I Ha 2 hibakdd fekete hattéren fehér betiikkel jelenik meg, akkor a berendezés miikédése nem allt le.

De ilyenkor is arra kell térekedni, hogy a leheté leghamarabb megtérténjen a javitas.

Uzemeltetési kézikényv
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