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Degerli Miisterimiz,

DAIKIN iriinini sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Urtiniiniiziin
glivenli bir sekilde kullanim ve wuzun vyillar verimliligin
saglanmasi icin kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz ve
urun kullanim suresince basvurmak icin saklayimz.

q

Bu iiriin “Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin

Kontrolii Yonetmeligi'ne tabidir. Atik iriinler

belirlenen aktarma ve geri donii stiirme merkezlerine \ |
gotiirilmelidir. Ayrintilar igin iirtinii satinaldigimz ¥y
firmaya veya bagh oldu gunuz belediyenin ilgili /

birimine basvurunuz.
Bu Sadece Avrupa Birligi lilkeleri igin gegerlidir. ==

AEEE Yonetmeligine Uygundur.
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imalatci Firma:

Daikin Isitma ve Sogutma Sistemleri San. Tic. A.S.
Hiirriyet Mah. E-5 Yan Yol Uzeri No:57/2
Kartal/ISTANBUL

Tel  :0216 453 27 00

Faks :0216 671 06 00

Kullanim Omrii:

Gumriik ve Ticaret Bakanlig1 Tiiketicinin Korunmasi
ve Piyasa Gozetimi Genel Midirliigli tarafindan
tespit edilen kullanim omru 10 yildir.
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VAM350F VAMBOOF VAM1500F Toplam Isi Esanjorl

VAM500F VAM1000F VAM2000F HRYV (Heat Reclaim Ventilation [Isi geri kazanimli Kullanim kilavuzu

VAMB50F havalandirma))

igindekiler sayfa
GUVENTIK UYAITIAIT ... 1
Pargalarin iSimIeri............oooeiiiiiiiie e 2 o
(07 117 o 1 = SRR 2
BaKIMm .. 5
Sorun Ve Karsi ONIEM ........oooiiiiiiie e 6 [ |

Bu Daikin HRV Grlniini satin aldiginiz iin tesekkir ederiz.

Asil kilavuz Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger tim diller asil
talimatlarin gevirileridir.

A HRV - (Heat Reclaim Ventilation [Isi geri kazaniml
havalandirma])

DAIKIN HRV'yi kullanmadan &nce, bu
kullanim kilavuzunu bastan sona okuyun.
Sorun yasarsaniz veya bir ariza olursa, litfen ]
bu kullanim kilavuzuna basvurun. Litfen bu
kilavuzu ilerde Unitenin nasil kullanilacagini
anlamadiginiz zaman, igletim sirasinda bir
aksilik oldugunda bagvurmak tzere saklayin.

Guvenlik uyarilarn

Asagidaki uyarilari dikkatle okuyun ve cihazinizi dogru bir sekilde
kullanin.

Uyari ve ikaz sembollerinin anlami

AUYAR' Bu talimatlarin dizgliin  bir
sekilde yerine getiriimemesi,
kisisel yaralanmalara veya
6lime neden olabilir.

A IKAZ Bu talimatlarin dizgin bir
sekilde yerine getiriimemesi,
bulunulan sartlarin ciddiyetine
bagh olarak, maddi hasar veya
kisisel yaralanma ile
sonuglanabilir. -

DIKKAT ~ Bu talimatlar ekipmanin dogru kullanimini garant
fL— edecektir.

Bu 6nemli guvenlik uyarilarini izlediginizden emin olun.

Gerektiginde basvurabilmeniz igin bu uyari sayfalarini
el altinda bulundurun.

Bu ekipman yeni bir kullaniciya devredildiginde,
kullanim kilavuzunu da yeni kullaniciya
devrettiginizden emin olun.

A UYARI + ELEKTRIK GARPMASI /\

Unite Uzerinde herhangi bir servis
islemi gergeklestirmeden dnce gucu
kapali konuma getirin, aksi takdirde
elektrik garpabilir.
Unitede  hicbir zaman  kendi
basiniza denetleme ya da servis
yapmayin.
Yetkili bir servis personelinden bu
isi yapmasini isteyin.
Hava filtresini her zaman kullanin.
Hava filtresi kullanilmazsa, 1si
degisim elemanlari tikanacak, kotl
performansa ve sonucunda arizaya
neden olabilecektir.
Isletimleri ani olarak degistirmeyin.
Sadece islev bozukluguna neden
olmakla kalmaz ayni zamanda
goOvdedeki anahtar ve rolelerin
arizalanmasina yol agabilir.
Bu cihaz magazalarda, hafif
endustriyel tesislerde ve ciftliklerde
uzmanlar veya egitimli kullanicilar
tarafindan veya ticari alanlarda
normal kullanicilar ~ tarafindan
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.
Bu cihaz, guvenliklerinden sorumlu
bir  kimse tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglanmadikga gocuklar dahil duguk
fiziksel,  duyusal veya  zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden
ve Dbilgiden  yoksun  kisilerin
kullanimina yonelik degildir.

Cocuklarin, cihazla oynamadiklarinin

garantiye alinmasi igin g0zetim

altinda tutulmahdir.

HRV ya da hava emme/bosaltma

Izgarasini asagidaki yerlerde

kullanmayin:

- Zararli gaz veya asit, alkali
organik ¢b6zlicu ve boya gibi
maddelerin korozif bilesenlerini
iceren gaz dUretilen makine
fabrikasi veya kimyasal tesis gibi
yerler.

- Yanici gaz sizintisi ihtimali olan
yerler.

Bu tlr gaz yangina neden olabilir.

- Neme maruz kalan banyo gibi
yerler.

Elektrik kagagina veya elektrik
carpmasina ve bagka turlu
arizaya yol acilabilir.

Kullanim kilavuzu DAIKIN
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- Yuksek sicakliga veya dogrudan
aleve maruz kalan yerler.
HRV Unitesinin ve hava emme/
bosaltma 1zgarasinin yakinindaki
sicakhgin 50°C'yi astigi yerlerden
sakinin. Unite ylUksek sicaklikta
kullanilirsa, hava filtresinde ve isi
degisim elemaninda deformasyon
ya da motorda yanik meydana
gelebilir. Unite ortam sicakhgi -
15°C ila 50°C (%80 bagil nem
veya daha duguk) olmahdir

- Cok fazla karbon siyahina maruz
kalan yerler.
Karbon siyahi hava filtresine ve
Isl degisim elemanina yapisarak
kullanilamaz hale getirir.

Parcalarin isimleri

Bkz. sekil 1 (VAM350~1000F modelleri) ve sekil 2 (VAM1500~2000F
modelleri)

1 Tavan kancasi

2 Kanal baglanti flangi

3 Bosaltma fani

4 Hava filtresi (Uzun émirl( filtre)

5 Damper

6 Anahtar kutusu

7 Bakim kapagi

8 Is1 degisim elemanlari

9 isim plakasi

10 Hava besleme fani

1" Uzaktan kumanda (Opsiyonel pargalar)

12 Damper motoru

13 EA (Tahliye havasi) (Disariya tahliye havasi)

14 OA (Dis ortam havasi) (Disaridan taze hava)

15 Hava filtreleri, 1s1 degisim elemanlari ve Anahtar kutusu icin bakim

alani

16 RA (Donls havasi) (Odadan ¢ikis havasi)

17 SA (Besleme havasi) (Odaya besleme havasi)
Calisma

Sistemlere iligkin agiklamalar

Sistem yapilandirmasina bagh olarak bu riin farkh sekilde isletilir.
ic Ginite ve merkezi kontrol birimi uzaktan kumandasinin kullanimiyla
ilgili olarak her cihazla gelen kullanim kilavuzuna bakin.

Her bir sistemin igletimi

Bagimsiz sistem

HRV Unitesi

HRV Unitesi uzaktan kumandasi
(BRC301B61)

-

Isletim yéntemi

Uzaktan kumanda, HRV Unitesini agik ve kapal konuma getirin (bkz.
Bélim "Uzaktan kumandayla calistirma 6zellikle klimalar icin HRV
Unitelerinin galismasi (BRC301B61)", sayfa 3).

VRV sistemleri ve Sky-air serisiyle birlesik caligma sistemi
Kombinasyon 1

i¢ tinite HRV Unitesi

i¢ tinite uzaktan
kumandasi

Isletim ybntemi

Klima uzaktan kumandasi, klimayr ve HRV dunitesini agik ve kapal
konuma getirir.

Klimay! galistirmaksizin sadece HRV (nitesi kullanilirsa, Gniteyi " £ 1"
HAVALANDIRMA moduna ayarlayin. (Bkz. Bolim "VRV-sistem klima
uzaktan kumandasini kullanarak HRV unitesinin isletiimesi", sayfa 4)

Kombinasyon 2
Isletim ybntemi

HRV uzaktan kumandalari kullanilarak ACMA/KAPAMA ve
zamanlayici isletimi gergeklestirilebilir.

(Merkezi kontrol gosterimi " (__A___) " ekranda belirir.)
HRV  uzaktan kumandalar  kullanilarak  bagka
gergeklestirilebilir.

i¢ uzaktan kumandalar kullanilarak igi Gnitenin ve HRV dnitesinin
galistirma ve durdurma islemleri gergeklestirilebilir.

(Bkz. Bélum "Uzaktan kumandayla calistirma 6zellikle klimalar icin
HRYV Unitelerinin galismasi (BRC301B61)", sayfa 3)

islemler

Merkezi sistem

Merkezi kontrol birimi HRV unitesi
I¢ Ginite
HRYV unitesi
uzaktan
kumandasi
(BRC301B61)

i¢ tinite uzaktan kumandasi

VAM350~2000FB

Toplam Isi Esanjoru

HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isi geri kazanimli havalandirmal])
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Isletim yéntemi

HRV uzaktan kumandasi bagl olmadidi zaman, HRV Unitesinin
isletimine Merkezi kontrol birimi kumanda eder. (Bkz. Bolim "Merkezi
kumanda (DCS302C51) kullanilarak HRV Unitesinin bagimsiz isletimi",
sayfa 4)

HRV uzaktan kumandalari bagh oldujunda, merkezi kontrol birimi
veya i¢ ve HRV uzaktan kumandalar kullanilarak igletim baslatilabilir
ve durdurulabilir.

Merkezi kontrol gdsterimi "(__A )" ekranda gésterildigi sirada,

ACMA/KAPAMA  ve zamanlayicl igletimi HRV  uzaktan
kumandalariyla yapilamayabilir.
HRV  uzaktan kumandalar  kullanilarak  bagka islemler

gerceklestirilebilir. (Sonraki bolumlere bakin)

Uzaktan kumandayla caligtirma o6zellikle klimalar i¢in
HRYV unitelerinin caligmasi (BRC301B61)

Badimsiz olmayan sistemler igin, isletimi calistirma/durdurma ve
zamanlayici igletimi mimkin olmayabilir.

Boyle durumlarda klimanin uzaktan kumandasini veya Merkezi
kontrol birimini kullanin.
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BRC301B61: HRV uzaktan kumandasi

1. Calisma lambasi
Bu pilot lamba (kirmizi) tnite galisirken sabit yanar.

2. Calistirma/Durdurma butonu
Bir kez basildiginda Unite calismaya baslar.
Tekrar basildiginda, Unite durur.

3. Hava debisi gegis butonu
Hava debisi " vi# " Dlglk mod veya
" v} " Yiiksek mod,
" v FRESH UP" Disiik FRESH UP modu,
" ,5‘! FRESH UP" Yiksek FRESH UP modu arasinda
degistirilebilir.
"FRESH UP" galismasi igin

Bu gosterim goriinmedigi zaman: Odaya beslenen dis hava
hacmi ile disar bosaltilan oda havasinin hacmi esittir.

"FRESH UP" ¢alismasi icin

« "Hava beslemesini yenile" olarak
ayarlanmigsa: Odaya beslenen dis hava hacmi ’]
disari bosaltilan oda havasinin hacminden
buyuktar. |
(Bu isletim mutfaklar ve tuvaletlerden gelen
koku ve nemin odalara akmasini 6nler.) '
Fabrika ayaridir.

« "Hava bosaltmasini yenile" olarak
ayarlanmigsa: Disari bosaltilan oda havasinin l

hacmi odaya beslenen dis hava hacminden

buyUktar.

(Bu igletim hastane kokusunun ve ylzer

bakterilerin koridorlara dogru disari akmasini 6nler.)

Ayari degistirmek icin, montaj kilavuzundaki "Yerel ayarlar"

bélimune bakin.
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4. Havalandirma modu gegis butonu

! (g%) " Otomatik mod

Unitenin sicaklk sensoru Unitenin
havalandirmasini Bypass modunda ve Isi Degisim
modunda otomatik olarak degistirir. 5

" " Isi Degdisim modu.

Bu modda, hava i1sI degisim elemaninin tzerinden %
gecerek Toplam Isi Degisimi havalandirmasini
gerceklestirir. J
"\’ " Bypass modu. ’%
Bu modda, hava 1si degisim elemanlarinin

Uzerinden gegcmez ancak onlari atlayarak Bypass
havalandirmasini gergeklestirir.

5. lsletim kontrol yénteminin gdsterimi
HRV'lerin igletimi klimalarla baglantih oldugunda, bu gdsterim
gorinenbilir.
Gosterim gorunur durumda iken, HRV'ler icin ACMA/KAPAMA
HRV uzaktan kumandasi ile galistirilamaz.

I (T

6. Isletim beklemede gdsterimi: ()
On sogutma/én isitma igletimini gdsterir. Bu Ginite durmustur ve
6n sogutma/én 1sitma isletimi Dbittikten sonra calismaya
baslayacaktir.
On sogutma/én i1sitma igletimi, mesai saatlerinden énce oldugu
gibi baglantili klimalarin isletim baslangici sirasinda HRV'lerin
isletiminin geciktirilmesi anlamini tagir.
Bu silire zarfinda oda sicakligini ayar noktasina kisa sirede
getirmek icin sogutma veya isitma yuki azaltilir.

7. Merkezi kontrol gosterimi:
Klima uzaktan kumandalarindan biri veya merkezi kontrol
cihazlari HRV'lere baglandidinda bu gosterim goérinebilir.
Bu gosterim ekranda gosterildigi sirada, ACMA/KAPAMA ve
zamanlayici isletimi HRV uzaktan kumandalariyla
yapilamayabilir.

8. Hauva filtresi temizleme gosterimi

" g{f'j " gosterimi ekranda belirdiginde filtreyi temizleyin.
9. Filtre isareti sifirlama butonu

10. Muayene butonu
Bu buton vyalniz servis igin kullaniimalidir. Normalde
kullaniimamalidir.

Zamanlayici ile isletim

11. Program zamanlayici digmesi " /@@".
Bu digme, program zamanlayiclyi etkinlestirir veya devre disi
yapar.

12. Saati ayarlamak igin, " " saat ayari dugmesine basin.

13. "[&]"/ "&>" programlama digmesine basin
Bu durumda kosul sona erer.

Kullanim kilavuzu
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VRV-sistem klima uzaktan kumandasini kullanarak HRV
linitesinin igletilmesi

Daha ayrintili talimatlar icin, uzaktan kumandayla birlikte verilen
kilavuzu okuyun (opsiyonel kumandalar: BRC1D52 veya BRC1E52).
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BRC1D52: VRV uzaktan kumandasi

1 Calisma lambasi

2 Calistirma/durdurma butonu

3 Fan devri simgesi

4 Hava filtresi temizleme zamani simgesi
5 Eleman temizleme zamani simgesi

6 Klima fan devri digmesi

7 Hava filtresi temizleme zamani simgesi sifilama digmesi
8 Klima g¢alisma modu

9 Muayene butonu

10 Hava debisi gecis butonu

1

12 } Bkz. "Zamanlayici ile isletim", sayfa 3
13

14 Havalandirma modu digmesi

15 Isletim modu ekrani

16 Defrost/sicak baslatma modu simgesi
17 Merkezi kontrol gosterimi

VRV sistemi klima direkt kanalla HRV unitesine bagli oldugunda,
klimanin uzaktan kumandasi HAVALANDIRMA modu segimi igin
kullanilamaz. HRV unitesini klimay! calistirmadan kullanmak igin
klimayr FAN HAVALANDIRMASI moduna ayarlayin ve dusuk fan
hizini segin.

B isletim modu segiciye her basista, igletim modu ekrani agsagida
gosterildigi gibi degisir.
Ornek

Klima ile HRV unitesi kanal
vasitasiyla bagl olmadiginda

(/:\

| * £31/Sogutma | |

Klima ile HRV Unitesi kanal
vasitasiyla bagli oldugunda

(/:\

* £1/Sogutma |

o
g
=]
s 3
| * £3/Fan Havalandirmasi |

4

| £1/Havalandirma |

| % £1/Fan Havalandirmasi

U—

B [ "FILTRE" gdsterimi ekranda belirdiginde, HRV unitesinin
filtresini temizleyin. (Bkz. Bolim "Bakim", sayfa 5)

B Montaj ayarlarinin degistiriimesi igin, montériniize danigin.

Merkezi kumanda (DCS302C51) kullanilarak HRV
linitesinin bagimsiz igletimi

B Sadece HRV unitesi igletimi istenen bdlgeyi segctikten sonra,
isletim modu segiciye basin ve " £1" HAVALANDIRMA
secgimini yapin. Bu durumda HRV nitesi klimadan bagimsiz
olarak galistirilabilir.

B [ 'FILTRE" gdsterimi ekranda belirdiginde, HRV (nitesinin
filtresini temizleyin. (Bkz. Bolim "Bakim", sayfa 5)

VAM350~2000FB

Toplam Isi Esanjoru

HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isi geri kazanimli havalandirmal])
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Bakim

(yalniz yetkili servis personeli igin)

UYARI

B (SLETIM anahtarini
kestiginizden emin olun.

kapattiginizdan ve enerjiyi

B Yalnizca yetkili servis gorevlisinin bakim yapmasina
izin verilir.

B isletim sirasinda asla HRV kontrolii veya temizligi
yapmayin. Elektrik carpmasina yol agabilecedi gibi
dénen pargaya dokunulmasi ¢ok tehlikelidir.

Hava filtresinin bakimi

Temizleme sikhgi

En az iki yilda bir (genel biiro kullanimi igin)
(gerekirse, daha sik temizleyin.)

Muayene deliginden tavana girin, bakim kapaginin baglayici
metalini sokin ve kapagdi ¢ikarin. (Bkz. sekil 3 (A = VAM350~1000F
Modelleri, B = VAM1500~2000F Modelleri))

1 Bakim kapagi
2 Baglayici metal

3 Asma metali

Isi  degisim elemanlarini Unite gdévdesinden disari ¢ikarin.
(Bkz. sekil 4 (A = VAM350~1000F Modelleri, B = VAM1500~2000F
Modelleri))

1 Is1 degisim elemani
2 Kulp

3 Ray

4 Filtre

Hava filtresini temizlemek icin elle hafifce vurun veya tozu elektrik
slipurgesiyle alin. Asiri kirli ise, suda yikayin. (Bkz. sekil 5)

Hava filtresi yikanirsa, suyunu tamamen alin ve goélgede 20-30
dakika kurutun. Tamamen kurutuldugunda, hava filtresini yerine
geri takin. (Bkz. sekil 6)

Bakim kapagini yerine sikica takin.
Vidalara uygulanmasina izin verilen maksimum tork degeri
2,17 Nm'dir.

A IKAZ

B Hava filtresini sicak suda yikamayin.
B Hava filtresini ates Uzerinde kurutmayin.

B Hava filtresini
birakmayin.

dogrudan glines Isigina maruz
B Hava filtresi Uzerinde benzin ve tiner gibi organik
¢6zucu kullanmayin.

B Servis sonrasinda hava filtresini takmay! unutmayin.
(Hava filtresinin takilmamasi 1s1 degisim elemaninin
tikanmasina neden olur.)

Yedek hava filtreleri mevcuttur.

Isi degisim elemaninin bakimi

Temizleme sikhgi

En az iki yilda bir (genel biiro kullanimi igin)
(gerekirse elemani daha sik temizleyin.)

Isi degisim elemaninin yiizeyindeki tozu ve yabanci cisimleri
almak icin elektrik sipurgesi kullanin. (Bkz. sekil 7)

- Emme agzinda firgali ug bulunan bir elektrik slipurgesi
kullanin.

4

- Temizligi yaparken, 1si de@isim elemaninin ylzeyine firgayi
hafifge surtn.
(Temizleme sirasinda isi degisim elemanini ezmeyin.)
Hava filtresini yerine sikica takin.

Isi degisim elemanini ray Uzerine yerlestirin ve tam oturacak
sekilde yerine sokun.

Bakim kapagini yerine sikica takin.

A iKAZ

Is1 degisim elemanini higbir zaman suyla yikamayin.

Kullanim kilavuzu
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Sorun ve karsi 6nlem

Uniteniz diizgiin bir sekilde gcalismazsa asagidaki basliklan kontrol edin

Durumlar

Nedenleri

Diizeltici 6nlemler

Unite hig galigmiyor.

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.

Enerji geri geldikten sonra igletimi tekrar baglatin.

Sigortanin yanik olup olmadigini veya kesicilerin
devreye girip girmedigini kontrol edin.

Sigortayi degistirin veya kesiciyi diizeltin.

isletim kontrol yéntemi gésteriminin uzaktan
kumanda (BRC301B61) Gizerinde gosterilip
g0sterilmedigini kontrol edin.

(Bkz. "Calisma", sayfa 2)

Bu durum normaldir. Uniteyi, klima uzaktan
kumandasini veya merkezi kontrol birimini kullanarak

isletim beklemede gésteriminin uzaktan kumanda
(BRC301B61) lizerinde gosterilip gosterilmedigini
kontrol edin.

On sogutma/én isitma isletimini gdsterir. Bu (inite
durmustur ve 6n sogutma/én isitma isletimi bittikten
sonra galismaya baslayacaktir.

(Bkz. "Calisma", sayfa 2)

Bosaltilan hava miktari az ve bosaltma sesi yiliksek.

Hava filtresi ve 1s1 degisim elemaninin tikali olup
olmadigini kontrol edin.

Bkz. "Bakim", sayfa 5.

Bosaltilan hava miktari bliyiik ve ses de fazla.

Hava filtresi ve is1 degdisim elemaninin takil olup
olmadigini kontrol edin.

Bkz. "Bakim", sayfa 5.

Asagidaki olursa, liniteyi satin aldiginiz saticiniza bagvurun

HRV sistemi klimanin uzaktan kumandasinin ariza kodlari listesi

Arniza kodu

ic hava termistori arizasi

Kontrol
Caligma lambasi gostergesi
Agik Kapali Yanip sonuyor
Acik Kapali
Acik Kapali

Yanip sonuyor 6A Damperle ilgili ariza

Yanip sonuyor “ Dis hava termistori arizasi

Yanip sonlyor

Yanip sonlyor

Yanip sonlyor Yanip sonlyor Yanip s6nuyor 6A Damperle ilgili ariza + termistor
Yanip sonlyor Yanip sonlyor Yanip sonuyor A6 Kilitli rotor
Yanip soniyor Yanip sonlyor Yanip s6nuyor C1 Fan iletisim hatasi
Yanip soniyor Yanip sonlyor Yanip s6nuyor us Unite ile uzaktan kumanda arasinda iletim hatasi
Kapali Yanip sonuyor us Baski devre karti hatasi veya uzaktan kumanda ayar hatasi
Kapali Yanip sonuyor us Ana uzaktan kumanda ile alt uzaktan kumanda arasinda iletim hatasi
Kapali Yanip sonlyor Yanip sonuyor UA Yanhs uzaktan kumanda takih
Agik Kapali

Tekrarlanan merkezi adres
Yanip sonuyor UE Unite ile merkezi kontrol birimi arasinda iletim hatasi

B Unitede siyah arkaplan Uzerine beyaz harfli kodu olan ariza olmasi durumunda igletim yine de yapilr.

Ancak, en kisa zamanda muayene edilerek onarilmasi temin edilmelidir.

VAM350~2000FB
Toplam Isi Esanjoru

DAIKIN

HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isi geri kazanimli havalandirmal])

4P333250-1B — 2013.08

Kullanim kilavuzu
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Uriin Ozellikleri

7-1 Teknik Ozellikler VAM150FA | VAM250FA | VAM3S0FA | VAMSOOFA | VAMGS0FA | VAMBOOFA | VAM1000FA | VAM1500FA | VAM2000FA
Glig girigi - Isi Nom. Ultra yiksek | KW 0116 | 0141 | 0194 | 0212 | 0380 | 0451 | 0469 | 0864 | 0,953
50Hz dénigtirme Yiiksek kW 0100 | 0112 | 04175 | 0189 | 0325 | 0400 | 0432 | 0758 | 0,767
modu Dilsiik KW 0056 | 0062 | 0111 | 0118 | 0227 | 0346 | 0349 | 0655 | 0,653
Bypas modu | Nom. Ultra yiksek | KW 0116 | 0141 | 0194 | 0212 | 0380 | 0451 | 0469 | 0864 | 0,953
Yiiksek kW 0100 | 0112 | 04175 | 0189 | 0325 | 0400 | 0432 | 0758 | 0,767
Dilsiik kW 0056 | 0062 | 0111 | 0118 | 0227 | 0346 | 0349 | 0655 | 0,653
Glg girigi - Ist donistirme | Nom. Ultra yiksek | KW 0117 | 0138 | 0226 | 0253 | 0432 | 0514 | 0571 | 0981 1,017
60Hz modu Yiiksek kW 009 | 019 | 0214 | 0232 | 0384 | 0471 | 0537 | 0929 | 1,021
Dilsiik kW 0056 | 0062 | 0120 | 0125 | 0,251 0408 | 0419 | 0754 | 0,779
Bypas modu | Nom. Ultra yiksek | KW 0117 | 0138 | 0226 | 0253 | 0432 | 0514 | 0571 | 0981 1,017
Yiiksek kW 009 | 019 | 0214 | 0232 | 0384 | 0471 | 0537 | 0929 | 1,021
Dilsiik kW 0056 | 0062 | 0120 | 0125 | 0,251 0408 | 0419 | 0754 | 0,779
Sicakliktransfer | Ultra yliksek % 74 72 75 74 75
verimliligi - 50Hz | y(jksek % 74 72 75 74 75
Dilstik % 79 77 80 77 | 8 76,5 78
Sicaklik transfer | Ultra yliksek % 74 72 75 74 75
verimliligi - 60Hz | yiiksek % 74 72 75 74 75
Dilstik % 80 77 81 785 | 78 76 78
Entalpi transfer | Sogutma Ultra ytiksek % 58 61 58 60 61
verimiiligi - Yiksek % 58 61 58 60 61
S0Rz Disiik % 64 | 62 67 63 62 63 | 64 | 66
Isitma Ultra ytiksek % 64 65 62 63 65 66
Yiiksek % 64 65 62 63 65 66
Dilsilk % 69 | 68 70 67 66 67 68 | 70
Entalpi transfer | Sogutma Ultra ytiksek % 58 61 58 60 61
verimiiligi - Yitksek % 58 61 58 60 61
60Hz Disiik % 6 | 63 68 65 63 6 | 64 | 66
Isitma Ultra yiiksek % 64 65 62 63 65 66
Yiiksek % 64 65 62 63 65 66
Dilsilk % [ e i 68,5 68 | e | 10
Isletme modu Heat exchange mode / Bypass mode / Fresh-up mode
IsI dénUstlirme sistemi Duz - gapraz akigli toplam is1 (hissedilebilir + gizli 1s1) degisimi
IsI dénlistlirme elemani Ozel olarak islenen alev almaz kagit
Govde Malzeme Galvanizli gelik levha
Boyutlar Unite Ykseklik mm 285 301 364 726
Genilik mm 776 828 1.004 1514
Derinlik mm 525 816 868 1.156 868 1.156
Agirlik Unite kg 24 33 48 61 132 158
Fan Tip Sirocco fan
Hava debisi- | Isidoniistirme | Ultra yiksek | m¥sa | 150 250 350 500 650 800 1.000 | 1500 | 2.000
50Hz modu Yiiksek m¥sa | 150 250 350 500 650 800 1.000 | 1500 | 2.000
Dilsik m¥sa | 110 155 230 350 500 670 870 1200 | 1.400
Bypasmodu | Ultrayiksek |md¥sa | 150 250 350 500 650 800 1.000 | 1500 | 2.000
Yiiksek m¥sa | 150 250 350 500 650 800 1.000 | 1500 | 2.000
Dilsik m¥sa | 110 155 230 350 500 670 870 1200 | 1.400
Hava debisi - | Isidontstlirme | Ultra yiksek | m%sa 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
60Hz modu Yiiksek m¥sa | 150 250 350 500 650 800 1.000 | 1500 | 2.000
Dilsik m¥sa | 110 145 210 300 440 660 800 1200 | 1.400
Bypasmodu | Ultrayiiksek |mdsa | 150 250 350 500 650 800 1000 | 1500 | 2.000
Yiiksek m¥sa | 150 250 350 500 650 800 1000 | 1500 | 2.000
Dilsiik m¥sa | 110 145 210 300 440 660 800 1200 | 1.400
Cihazdisi | Ultra yiiksek Pa 69 64 98 93 137 157 137
statik basing | yiiksek Pa 39 70 54 39 98 78
- 50hz Disik Pa 20 25 49 78 49 59
Cihazdisi | Ultra yiiksek Pa 98 142 147 162 225 196 206 196
statik basing | yiiksek Pa 54 85 54 69 118 108 118 88
- 60Hz Disik Pa 2 20 15 20 34 69




7 Uriin Ozellikleri

7-1 Teknik Ozellikler VAM150FA ‘ VAM250FA ‘ VAM350FA | VAMS00FA ‘ VAMB50FA ’ VAMBOOFA ‘ VAN1000FA | VAM1500FA | VAM2000FA
Fan motoru Miktar 2 4
Cikis 50 Hz W 30 90 140 230
60 Hz W 30 90 140 230
Ses basinci Isi Ultra yiksek dBA | 27/28)5 | 28/29 | 32/34 |33/345| 345/ 36/37 | 36/37 39,5/ | 40/425
seviyesi - 50Hz | déntistirme 35,5 415
modu Yiiksek dBA | 26/275| 26/27 |315/33 |31,5/33 | 33/34 |345/36| 35/36 | 38/39 | 38/41
Dustk dBA [205/215| 21/22 | 235/26 |245/265| 27/28 | 31/32 | 31/32 | 34/36 | 35/37
Bypas modu | Ultra yliksek dBA | 27/285 | 28/29 | 32/34 |335/345(345/355| 36/37 | 36/37 |40,5/41,5|40/425
Yiksek dBA |265/275| 27/28 | 31/32,5(325/335| 34/35 |345/36|355/36 | 38/39 | 38/41
Distik dBA [205/215| 21/22 [245/265(255/275|27/285 | 31/33 | 31/32 |335/36 | 35/37
Ses basinci Isi Ultra yiiksek dBA 28,5 29,5 34,5 34 36 37 40,5 41
seviyesi - 60Hz | doniistlirme | yijksek dBA 26,5 26 32 31 33 35 38
modu Diigiik dBA 19 195 22 24 27 30 33 35
Bypas modu | Ultra ylksek dBA 28 29 34,5 35 35,5 37 40,5 41
Yiksek dBA 27 33 34 35 38
Dustk dBA 20 20,5 22 24 27 31 33 35
isletim araligi | Min. °C KT -15
Maks. °C KT 50
Nisbi nem % %80 veya daha az
Baglanti kanali gapi mm 100 150 | 200 250 350
izolasyon malzemesi Yanmaz tretan kdpUk
Hava filtresi Gok yonlu fiber seritler
Standart Aksesuarlar Montaj ve galigtirma el kitabi




YETKILI SERVIS LISTESI

AGLGE SEHIR FIRMA ADI ADRES FIRMA YETKILIS] TEL
AKDENIZ ADANA, AKDEN[Z KLIMA GUZELYALI MAH, 128 SOK GULEM APT MO, 144 SEYHAN MUSTAF A A TMALL 0322 232 1133
AKDENIZ ANTALYA, GLZOE TEKMIK TONGUC CADALTINDAG MAH, 152 50K, BALGI AP, 1274 A ALl ZORLL 0242 244 OB 22
BXDEMI2 AMTALYA GUROL DIMEN ULUS MAH. RASIH KAPLAN CALL N25 GURCHL DIMEN Q242335 40 55
AKDENIZ Lis LTy GUASES BEYAZ ESTA ISITMA SOGUTMA (GUZELYAL| MAH.E1196 SO DADMIC AFT.SA ZEMIN KAT-SEYHAN SABIA GURSES 0327 734 1614
AKDENIZ MERSIN GUVENG KLIMA ISTMA-SOGUTMA SERYIS TICARET |PARIRE(S MAHLSILIFKE CADDESI NO:A78 FETHICAM APT. ALTI ADEM GUVENG 0324 3266376
KADIPASA MAH MITHAT GORGUN CAD. LFUK SOKARING
AKDENI2 ANTALYA GELIK TEKNIK SOGUTMA AT OB ALANYA MUETAFA CELK 0242 518 DO 78
MKDEMIZ AMTALY A AN SOGUTMA ¥ILOIZ biAH 226 SOK, CSMAN GULER APT, NOIE SELCUK aKIN G242 243 8501
AKDENZ ANTAL'YA, SUAYIP TERERGCICHS LU-EREM SOGLTMA ULUS MAH. GAHIT SITKI CAD ERCOGAN AFT.ND T4 SUAYIP TEKERGIOGLY | 0242 334 4 77
AKDENIZ MERSIN ROTA |KLIMLENDIRME TICARET LIMITED SIRKET] HURRIYET MAH.ISKET INGNU BULYARI OZYESILKENT SITESI ALTI C YEYSEL UMUT GINIC] 0324 325 35 29
BLOM MO-AR MEREIN
EGE ZMIR KARYA SOGUTMA 1873 SOK. NC: 8214 ASELAHATTIN AGIM 0232381 11 78
EGE DEMIZLI BEKEM BOBIMAJ 1.5a0271 SIT. 1659 SOKNO.3 ADEM ARG 0258 P65 05 25
EGE MUGLA ALTES IS1 - HAYRULLAH ALTUNTAS YOKUZBAS MAH. DERVIS GORGUN GAD. NO2-B HAYRULLAH ALTINTAS | 025231822 48
EGE ZMIR AYE MUH CTOMASYON S4N.VE TICLTRSTI. AN KARA, G4 DN 16 1E BORNOWA YILDIRIM KIMESESIZ 0232 M7 2658
EMA 151LB0E KLIMA DOEALGAZ NG AKARYAKIT |
EGE [ZMmIR ELEK ELKN SAN VE TIC LTD.STL SEMCAN SORAK NO: /s WARLIDERE HOSEYIN VATANSEVER | 0232 230 03 25
HLIMACI MERT ILETISIM WE KLIMA SISTEWMLERI
EGE zmMIR INGAAT TURLZM GIDA SAMAY VE TICARET LTD. STI. TALATPASA BULVARINO 50/ A UGURCAN 82ZSEN 0232 421 1529
EGE WANTSA LIMKOR 15ITMA WE S0560UTMA VE Tle. LTD. 5T1. [SANAY] EITEST SINEM SOKAK N WE SOMA EEUSUHUD ONLD 10 736 612 48 84
EGE MANISA :iﬂméi E?g%%m" SOCUTHA MAKINA VE YEDEK FATIH SANAY| SITES| 2201 ADA 108 SOKAK NG, 18 TURGLTLU YAVLIZ TILSB 0236 344 B4 59
6.0 ANADCHL CAZIAMTER  |OZKAR TEKNIK SOGLTMA [SAHA MAH. CUMHURNYET CAD. NO.41/C ABDLULLAH DIKER 0342517 81 18
G0 AMADCL U HYARBAKIR  [MEHMET HULK| YALMAN IMEVLANA HALIT MAH EMEK CaD, GOGLD APT.ALTI NC:S DIYARBAKIAMEHMET HULK] yALMAN| 0412252 08 73
G0 ANADCHLL STRT TARHAN ELEKTRIK 'YENI MAH. NEBIL ORTAY CAD. HICRET 2. APT. NO:26 ¥ILIMAZ TARHAM 0ABM 9273 56 23
G.0 ANADCLL ADIYAMAN AKSOY SOSUTMA HOCA SMER MAH. GOLEBATMAZ CAD. NC: 33 ZIYA RKSOY 0416 213 4 48
GOANADOLU  |MARDIN ILHAN AZAK-AZAK SOGUTMA COMHURITET MARALLESI BATHAN YOLU GZERINGTT MIBYAT?  \y juan azak 0412 464 07 62
IC ANADOLU ANKARA COZOM ELEKTRIK KLIMA SAN. VE TIC. LTD. gT1. OVECLER 4. CAD. 67.80K. NO: 378 DIKMEN YAKUP BASARAN 0312 481 79 43
I ANADOLUY ESKISEHIR EROL DIKMEN-DIKMEN TEKNIK 'SEMER MAH. TURANBEY SCK. NO. dfA EROL DIKMEN 0222233 19 44
i3 ANADOLUY AMKARA %""CUET:JT;;”'K ELEK. ELEKT. BEVAZ EFYA SAN. GEMLIK MAH. SEDEFCILER S0K. NO: 3844 KEGIDREN ADEM TATLI 0312 380 22 00
1z ANACOLU AMKARA UZUNOGLU TEKN W TICARET ASIM GONGOZ CAD. NO: 30iC AR IDINPASA MAMAK ADMAN LIFUNOSLL 0312 364 24 17
G ANAGOLU ANKARA :ERFT%RLSE# UL USLARARASI TAZ. VE TURZ BAN. | svaCik SUBAYEVLER BING SOK_ NG: 24 HACI AHMET MERMER | 0312 316 22 22
RARADEMIZ GIRESUN ALASEA SOGUTMA KAPTMAH SEYIT VAKKAS SOK No:d FATIH MEHMET INCE 0454 218 20 89
KARADENLZ EOMOSHANE ;g;f.:‘l';r"““ GURSES-DEMIROOKUN YETKIL| FUAGIVE CARSISI ND:1SA LOTFULLAK GORSES | 0486213 55 4a
KARADEMLZ {GORUM MUSTAFA YOKSELER SEFETGI SOK. ND. 26/4 MUSTAFA YOKSELER 0364 212 2500
KARADEMIZ KASTAMONU | TLINCAY TOT INCIND MAH TASKOPRO CADL NOAT TUNCAY TOT 0366212 77 28
UG-EL ISITMA SOGUTMA INSAAT NAKLIYAT TURLZM [AYDINUIK EVLER MAHALLES] HASANPASA GADDES] 8 NOLL SOKAK
KARADENIZ TRABZGN MU HENDASLIK MUSAVIRLIK YE SERVIS OFLEM APARTMAMI ALT| ABDULLAH KOG 0482 230 3670
MARMARA, ISTANBLUL ACS MUHENDISLIK KLIMA SISTEMLER| SANAYIVE |-y | yay il MAZ SDK. HAG| KAPTAN APT.ND 8, CEMGIZ YILMAZ 0216 383 57 07
TICARET LTD. 5T1.
MARMARA ISTANBLIL AFAT TEKNIK SERYIS SAMVE TICLTD.5TI. [SAMAYT WAH, SULTAN SELIM CAD. BAHAR SOK. NO:27 4 LEVENT ADEM SIDAR 0212 274 65 32
MARMARA BUREA ETT’}E ig‘;”;ﬂm ISIThAA KLIMA SISTEMLERI SAN. | o0 MAH. CAMI SOKAK NG, 6 INEGEL MESUT ALTAY 0224 711 44 11
MARMARA |STANBLIL DEMIRBAS TEKMWIK REGITPASA CAD. TIPATAN SOK. NO:14/1 AVCILAR SAMI SEN| DEMIRBAS 0212 581 10 52
MARMARA < [mR1] OEMLE ELEKTRIKLI EW ALETLER| TABARKLAR MH, CUMHURIYET CD, N 22 EMIN AKSDY 34 217 1817
MARMARA ISTANBUL GUVEN 18I ALTINTEPS] MAH, BULEUL 50K, NG BATRAMPASA HAMZA SARIATA 0217 565 71 14
A M RA BALIKESIR KALE ELEKTRIK DUMLUPINAR MAH. BALIKAVIAN SOKAK BARUTGU ISHANI ND 0 10 |CENGIZ ATKALE 0266 239 0007
MARMARA, ISTANBLL ﬁéﬁ 'L%SOGUMS'STE”LER' SANAYIVE || AP MAH. SITE YOLU AK SANAY] SITES| 1 KISIM NO:83 UMRANIYE/EYDP MIMIR 0216 620 D6 12
WA R RA TEKIRDAG POYRAZ TEKNIK TALAT POYHAZ HISAR MAH ADALET S0K. NO: 24 HAYRABGLU TALAT POYRAZ 0282 316 56 48
MARMARA, |STANBUL SENTEZ KLIMA 8N WE TIC, LTO. $T1. ggp' WU ¥ -I‘\$H CAD. EMINTA DAVUTRASA SaNAY) SITESI NOC: 103186 ENGIN ARAYTAN 0212E13718
TERMNOMIM KLIMA ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLER]
MARMARA, BURSA DAYANIHLI TUKETIM MALLAREELEKTRIK- DEMIRYOLU CAD. ECEVIT ISH. NO:20rA HIKMET BASARAN 0224 252 00 53

ELEKTRONIK-BILGISAYAR -OTOMOBL-OTOMOTONY
OTOMGTIV SANAY| VE TICARET LIMITED $IRKET!
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