DAIKIN BETJENINGSVEJLEDNING

v

Komplet varmeveksler
Blaeser til varmegenvinding med DC konvektor

MODELLER
(Loftsophaengt type med kanal)

Med DX konvektor og luftbefugter

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Med DX konvektor

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1

3P130767-4K



Varmegenvindings-blaeser

Varmegenvindings-blaser

* Tak, fordi du kebte denne komplette Daikin varmeveksler.

Lees betjeningsvejledningen ngje, for varmegenvindings-
blaeseren tages i brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes
optimalt, og er en hjeelp, hvis der opstar fejl. Denne manual
vedrgrer kun indendgrsenheden. Brug den sammen med
betjeningsvejledningen til udendgrsenheden. Gem vejledningen til
fremtidig brug efter endt lzesning.

* Denne enhed er tilbehar til VRV systemets klimaanlaegget.

Man kan kun anvende denne enhed i kombination med VRV
systemets klimaanlaeg til indendgrs brug.
Enheden kan ogsa anvendes som et uafheaengigt system.

* Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er
ngdvendigt, skal man ikke montere en enhed med
varmegenvindings-blaeser, men hellere en ekstra
indendgrsenhed.

* Du kan styre enheden med fjernbetjeningen til VRV systemets
klimaanlaeg til indendars brug.



MODELLER VKM50GBMV1
VKM50GBV1

VKM80GBMV1
VKM80GBV1

VKM100GBMV1
VKM100GBV1
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1 Haengebeslag 14 Dreaenudtag
2 Kanalflange 15  Luftbefugter (med naturlig fordampning)
3 Udblzesningsventilator <Kun VKM-GBMV1 serien>
4  Luftfilter (med lang levetid) 16  Si (medfelger)
5 Daemper <Kun VKM-GBMV1 serien>
6  Styreboks 17  Tank med fgdevand
7 Servicedaeksel <Kun VKM-GBMV1 serien>
8 Varmeveksler-elementer 18 Magnetventil
Udveksler varme (temperatur og fugt) indefra med den Iuft, <Kun VKM-GBMV1 serien>
der suges ind udefra, og sendrer udendgrsluften til samme 19  Fjernbetjening (valgfrit tilbehar)
tilstand som indendgrsluften, hvorefter luften ledes ind.
9 Fabriksskilt 20 Deempermotor
10 Lufttifgrselsblaeser 21 EA Udbleesningsluft ud
11 Konvektor med direkte ekspansion 22 OA Frisk luft udefra (udendgrs luft)
12 Gasrer 23 RA Returluft fra rummet
13 Veeskergr 24 SA Luft tilfert rummet
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DAIKIN

Med DX konvektor og luftbefugter Med DX konvektor

VKM50GBMV1 VKM50GBV1 Komplet varmeveksler Betjenings-
VKMBOGBMV1 VKM8OGBV1 Blaeser til varmegenvinding med DC konvektor vejledning
VKM100GBMV1 VKM100GBV1
* Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blaeser
INDHOLD pa steder, hvor der er overdreven olietdge, sdsom
BILLEDER (fIGUF) +vveooerveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e [1]12] ';”kke"elri eller fal St‘ede’ med antzndelig gas, ®tsende
1 SIKKERHEDSANVISNINGER ........coooorovvoeioeereeeec e 1 ampe efler meta'stov. o
A Hvis man anvender enheden med varmegenvindings-
2 FOR MAN GAR I GANG .....ccoiiiiet e 4 blzeser sadanne steder, kan det medfare brand eller fejl pa
3 DRIFTSPROCEDURE .......cceoieiiiieeee e 8 enheden.
4 VEDLIGEHOLDELSE ... 11 . Brug ikke antmndelige materialer (f,eks, hérspray eller
5 FEJLFINDING ......ooiiiiiiiiieieeeee e 12 insekticider) taet pa enheden med varmegenvindings-
6 SERVICE OG GARANTI EFTER SALG .......cccocuveunnnne. 14 blaeser. Rengor ikke enheden med varmegenvindings-

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er
overseettelser af den originale vejledning.

Vigtig information om det anvendte
kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser deekket af
Kyoto-protokollen.

Kglemiddeltype: R410A

GWP" veerdi: 1975
“ GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kalemiddelleekage kan vaere pakraevet
afhaengigt af europaeisk eller lokal lovgivning.
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

1 SIKKERHEDSANVISNINGER

For at fa den fulde fordel af enheden med varmegenvindings-
bleeser og for at undga funktionsfejl pa grund af forkert
handtering anbefaler vi, at du lseser denne betjeningsvejledning
omhyggeligt fgr brug. Denne enhed er at regne som udstyr, der
udelukkende skal handteres af fagfolk.

* | denne manual er forholdsregler gengivet med hhv.
ADVARSEL og PAS PA. Man skal felge anvisningerne
nzaevnt under forholdsreglerne nedenfor: De er alle
meget vigtige med hensyn til sikkerheden.

A ADVARSEL ....... Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfgre deden eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

& PASPA........... Angiver en potentielt farlig situation,
som kan medfgre mindre eller moderat
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.
Denne advarsel kan ogsa gere opmaerk-
som pa en arbejdsmetode, der ikke er
sikker.

* Opbevar denne manual et tilgengeligt sted, sa du

kan fa fat pa den, nar det er ngdvendigt. Hvis udstyret
overdrages til en ny bruger, skal manualen fglge med.

—A ADVARSEL (under drift)

e Vaer opmaerksom pa, at langvarig, direkte pavirkning af
kold eller varm luft fra enheden med varmegenvindings-
blaeser, eller pavirkning af luft, der er for kold eller for
varm, kan veere skadeligt for dit helbred.

 Stik ikke objekter, inklusive staenger, dine fingre osv.,
ind i luftindtaget eller -udtaget.

Det kan medfare tilskadekomst pa grund af kontakt med
bleeservingerne pa enheden med varmegenvindings-
bleeser, som kgrer med hgj hastighed.

¢ Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blaeser
i en atmosfaere forurenet med oliedamp, sadsom damp
fra olie til madlavning eller fra maskinolie.

Oliedamp kan forarsage revner pa enheden med
varmegenvindings-blaeser, elektrisk stad eller brand.

blaser med organiske oplgsningsmidler sdsom
fortynder til maling.

Anvendelsen af organiske oplgsningsmidler kan medfagre
revnedannelse pa enheden med varmegenvindings-bleeser,
elektrisk st@d eller brand.

* For at undga elektrisk sted skal du undlade at betjene
anlaegget med vade hander.

+ Abn vinduerne og udluft rummet, hvis der lackker
antaendelig gas.

Utilstreekkelig ventilation kan medfare en eksplosion fra
gnister ved de elektriske forbindelser, nar man taender eller
slukker for enheden.

» Vask ikke enheden med varmegenvindings-blaeser med
vand, da dette kan medfere elektrisk stod eller brand.
(Ikke luftfiltre osv.)

* For man rengeor eller inspicerer enheden med
varmegenvindings-blaser, skal man standse driften og
sla afbryderen fra.

Da bleeseren kgrer med hgj hastighed, vil det medfare
tilskadekomst.

* Lad veere med selv at undersage eller udfgre service pa
enheden.

Fa en uddannet servicetekniker til at ggre det. (Uddannet
servicetekniker)

* Pas pa brandfaren i tilfeelde af kelemiddellaekage.

Hvis ikke enheden med varmegenvindings-blaeser kgrer,
som den skal, dvs. at den ikke danner kold eller varm Iuft,
kan det skyldes kglemiddellaekage. Kontakt din forhandler
for at f& hjeelp. Kglemidlet i enheden med varme-
genvindings-blaeser er sikkert, og leekage forekommer
normalt ikke. Men hvis kglemidlet lsekker og kommer i
kontakt med en aben braender eller et komfur, kan det
udvikle farlige stoffer. Sluk for enheden med varme-
genvindings-blaeser, og ring til din forhandler. Start enheden
med varmegenvindings-blaeser, nar teknikeren har
bekreeftet, at lacskagen er repareret.

¢ Kontakt forhandleren, hvis enheden med varme-
genvindings-blaeser oversvemmes pa grund af en
naturkatastrofe sasom en oversvemmelse eller en
tyfon.
| dette tilfeelde ma du ikke anvende enheden med varme-
genvindings-bleeser, da det ellers kan medfare defekt,
elektrisk stad eller brand.

 Start eller standsning af enheden med varme-
genvindings-blaser med fjernbetjeningen. Brug aldrig
hovedafbryderen til dette.

Ellers kan det medfare brand eller vandlaekage. Hvis stream-
forsyningen genoptages, og hvis der findes en styring af
automatisk genstart i tilfeelde af stramsvigt, vil bleeseren
endvidere pludselig begynde at kgre, hvilket kan medfere
tilskadekomst.

» Kontakt forhandleren med henblik pa indvendig
rensning af enheden med varmegenvindings-blaser.
Utilstraekkelig rengering kan medfere, at plasticdele
braekker, at der forekommer vandlaekage eller anden
beskadigelse samt elektrisk stad.
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— /\ PAS PA (under drift)

Brug ikke enheden med varmegenvindings-blzeser til
andre formal end de tilteenkte.

Brug ikke enheden med varmegenvindings-bleeser til kaling
af preecisionsinstrumenter, fgdevarer, planter, dyr eller
kunstgenstande, da dette kan pavirke disse genstandes
ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.

Placér ikke brandere med aben flamme pa steder, hvor
der forekommer luftstremme fra enheden med varme-
genvindings-blaser, da dette kan forringe
forbraendingen pa branderen.

Placér ikke varmeapparater direkte under enheden
med varmegenvindings-blaeser, da varmen herfra kan
medfere deformation.

Man skal sikre sig, at born, planter eller dyr ikke
udsaettes direkte for luftstremme fra enheden med
varmegenvindings-blaeser.

Placér ikke spraydaser med braendbart indhold, og brug
ikke spraydaser teet pa enheden med
varmegenvindings-blaser eller ved indendeors gitre til
luftindtag og -afgang, da dette kan medfere brand.
Sluk for kontakten til stremforsyningen, hvis enheden
med varmegenvindings-blaser ikke bruges i laengere
perioder.

Ellers kan enheden med varmegenvindings-blaeser blive
varmt eller ga i brand pa grund af ophobet stav.

Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.

Hvis ikke blaeseren bleeser Iuft ind i hele rummet, kan det
medfgre iltmangel, hvilket kan medfare helbredsproblemer,
hvis dette forekommer over en leengere periode.

Brug ikke enheden med varmegenvindings-blaser
uden et luftfilter.

Dette kan medfare driftsfejl, da varmeveksler-elementet kan
blive tilstoppet med smuds eller stgv.

Anvend handsker ved renggring.

Hvis ikke man anvender handsker ved renggring, kan det
medfore tilskadekomst.

Man ma aldrig adskille fjernbetjeningen.

Hvis man bergrer de indvendige dele, kan det resultere

i elektrisk stad eller brand.

Kontakt din forhandler for at fa inspiceret og justeret
enhedens indvendige dele.

Placér ikke objekter i naerheden af udendgrsenheden
og sorg for, at blade og andet affald ikke samler sig
omkring enheden.

| blade kan der veere sma dyr, som sa treenger ind i
enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de
medfgre funktionsfejl, rag eller brand, hvis de kommer i
bergring med elektriske dele.

Veer forsigtig, nar du renger eller inspicerer luftfilteret.
Det er nadvendigt at arbejde i hgjden, og du skal derfor
veere meget forsigtig. Hvis stilladset er ustabilt, kan du
risikere at falde ned eller at fa overbalance og derved
komme til skade.

Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.) pa
enheden med varmegenvindings-blaser, da dette kan
medfore elektrisk stod eller brand.

Udstyret ma ikke anvendes af sma bgrn uden opsyn,
eller af personer, der ikke har viden om brug af
klimaanlag.

Dette kan medfgre tilskadekomst eller elektrisk stad.

Born skal vare under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med indendersenheden eller med fjernbetjeningen.
Huvis et barn utilsigtet betjener klimaanlaegget, kan det
medfare tilskadekomst eller elektrisk stad.

—/\ ADVARSEL (ved installation)

Kontakt din lokale forhandler vedrerende
installationsarbejde.

Forkert arbejde udfert af ejeren kan medfgre vandleekage,
elektrisk st@d eller brand.

Installationen bor foretages ifelge
installationsvejledningen.

Forkert installation kan medfare lackage, elektrisk stad eller
brand. Hvis enheden falder ned, kan det medfare
tilskadekomst.

Montér ikke enheden pa steder, hvor temperaturen
omkring enheden eller ved indenders gitre til luftindtag
og -afgang kan falde til under frysepunktet.

<Kun VKM-GBMV1 serien>

Vandet i vandrgr, luftbefugter, magnetventiler og andre
komponenter kan fryse, hvilket medfarer revnedannelse og
leekager.

Afgangsluft ma ikke kunne suges ind i det udendeors
luftindtag.

Dette kan forurene rummet, og det kan veere
sundhedsskadeligt.

Placér det udvendige luftindtag saledes, at det ikke
indsuger afgangsluft, der indeholder udstedningsgas
osV.

Formert installation kan medfere ilttab i rummet, og derved
alvorlige ulykker.

Alt ledningsarbejde skal udferes af autoriserede
elektrikere.

Kontakt forhandleren i forbindelse med ledningsarbejde.
Udfgr aldrig ledningsarbejde selv.

Der skal bruges en separat streomkreds ved strom-
forsyning til denne enhed, og alt el-arbejde skal udfgres
af fagfolk i overensstemmelse med lokale love og
bestemmelser.

For lidt kapacitet eller forkert installation kan forarsage
elektrisk st@d eller brand.

Enheden med varmegenvindings-blaeser skal have
jordforbindelse.

Man ma ikke jordforbinde enheden med varmegenvindings-
bleeser til et vandrar, en lynafleder eller en telefon-
jordforbindelse. Utilstraekkelig jordforbindelse kan resultere
i elektrisk stad eller brand. En kraftigt stedstrem fra lynned-
slag eller andre kilder kan medfare skader pa enheden med
varmegenvindings-bleeser.

Der skal installeres en fejlstremsafbryder.

Hvis der ikke installeres en fejlstremsafbryder, kan det
medfgre elektrisk stad eller brand.

Installér enheden pa et fast fundament, der kan bzere
enhedens vagt.

Hvis ikke fundamentet er steerkt nok, kan det medfare,

at enheden falder ned og forarsager tilskadekomst.

Tilslut kun fjernbetjeningen til den korrekte model.
Hvis ikke, kan det medfere elektrisk stad eller brand.
Tilslut ikke yderligere elektriske ledninger.

Det kan medfgre brand.

Sag rad hos din forhandler i tilfelde af, at anlaegget
laekker kolemiddel.

Nar enheden med varmegenvindings-blaeser installeres

i et lille rum, skal man sgrge for, at den maengde kgle-
middel, som eventuelt kan lackke, ikke overskrider greense-
veerdien, selv hvis laekage forekommer. Ellers kan det
medfgre tilskadekomst pa grund af iltsvind.

Installér ikke enheden med varmegenvindings-blaeser
pa et sted, hvor der er fare for, at den kan udsaettes for
udtraengende, letantandelig gas.

Ved gaslaekage kan ophobning af gas teet pa enheden med
varmegenvindings-blaeser medfgre brand.

3P130767-4K Dansk



(Ved flytning og
_A ADVARSEL genmontering/reparation)

—/\ PAS PA (ved installation)

* Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blaeser . . .
eller gitre til luftindtag og -afgang pa felgende steder. * Foretag ikke @ndringer pa enheden med
1. Steder, der udsaettes for hgj temperatur eller direkte varmegenvindings-blaeser.
ild. Hvis ikke, kan det medfare elektrisk stad eller brand.
Undga steder, hvor temperaturen teet pa enheden med * Kontakt din forhandler, hvis enheden med varme-
varmegenvindings-blaeser eller gitre til luftindtag og genvindings-bleeser skal flyttes og installeres igen.
-afgang overskrider 40°C. Hvis enheden anvendes ved Forkert installationsarbejde kan medfere laekage, elektrisk
hoj temperatur, kan det medfare deformering af luftfilter sted eller brand.
eller varmeveksler-element, eller at motoren breender * Man ma ikke selv adskille eller reparere enheden.
Der er risiko for elektrisk stad eller brand.

sammen.
2. Steder sasom kekkener eller andre steder, hvor der Kontakt forhandleren for at f& udfert dette arbejde.
forekommer olietage. * Pas pa ikke at vippe enheden med varmegenvindings-

Det kan medfgre brand. blaser, nar du afmonterer den.

3. Steder sdsom maskinanlag og kemiske anlzaeg, hvor Vandet inde i enheden kan dryppe eller leekke og ramme
der dannes luft, som indeholder skadelige gasser mgbler osv.
eller korroderende stoffer sdsom syre, alkaliske « Man ma ikke selv andre eller geninstallere
stoffer, organiske oplgsningsmidler eller maling. fiernbetjeningen.
Steder, hvor lekage af braendbare gasser er Forkert installation kan medfare elektrisk stad eller brand.
sandsynlig. Kontakt din forhandler.
Dette kan medfere gasforgiftning eller brand. * Hvis der forekommer funktionsfejl pa enheden med

4. Steder sasom badevarelser, hvor der er fugt. varmegenvindings-blaser (braendt lugt el. lign.), skal
Der kan forekomme overgang, elektrisk stad eller andre du slukke for stremmen til enheden og kontakte din
fejl. forhandler.

5. Steder, hvor temperaturen er under nul. Fortsat drift i unormal tilstand kan medfare defekter,
<Kun VKM-GBMV1 serien> elektrisk stgd og brand.

Hvis enheden anvendes ved temperaturer under 0°C,
<KONTROLLISTE, DOG IKKE SIKKERHEDSANVISNINGER>

kan aflgbsbakken, fade- og afgangsreret, :
luftbefugtningselementet, magnetventilerne og andre dele Du skal kontrollere emnerne beskrevet nedenfor. Sperg din
lokale forhandler, hvis du er i tvivl, eller hvis ikke du selv kan

fryse, hvilket kan medfgre ulykker.
foretage kontrollen.

6. Elektromagnetiske bglger afgivet nar udstyret.
m KONTROLLISTE, VALG AF INSTALLATIONSSTED

Elektromagnetiske bglger kan forstyrre driften af

styresystemet og medfgre funktionsfejl pa udstyret.
7. Steder, hvor der forekommer megen sod.

Sod saetter sig pa luftfilteret og varmeveksler-elementet,

hvilket ger disse dele ubrugelige.
Er der truffet forholdsregler for beskyttelses mod sne?
Kontakt forhandleren for at fa oplysninger herom.
Kontrollér, at temperatur og fugtighed pa installations-
stedet er inden for det tilladte omrade, og at granse-
vaerdierne ikke overskrides.
Montér ikke enheden i kale- eller frysehuse eller andre
steder med lav temperatur eller taet pa opvarmede svemme-
bassiner. Dette kan medfare elektrisk sted eller brand.
Montér de to udenders kanaler med en hzldning, sa der
ikke lgber regnvand ind i enheden.
Hvis ikke, kan der Igbe vand ind i bygningen og beskadige
mgbler, og det kan medfare elektrisk stad eller brand.
Isolér de to udenders kanaler, sa der ikke dannes
kondens (isolér ogsa den indenders kanal, hvis
ngdvendigt).
Hvis ikke, kan der Igbe vand ind i bygningen og beskadige
mgbler osv.
Brug elektrisk isolering mellem kanalen og vaeggen, nar
der anvendes metalkanaler for at lede metaldele eller
ledningskapper eller metalplade ind i bygninger af tree.
Hvis ikke, kan det medfare elektrisk stad eller brand.
Montér draenrgrene korrekt, sa alt vand bortledes.
Hvis ikke draenrgrene monteres korrekt, kan vandet ikke
ledes ud. | dette tilfaelde kan der ansamles smuds i draen-
rgret, hvilket kan medfgre vandlaekage. Hvis dette fore-
kommer, skal du standse enheden med varmegenvindings-
blaeser og ringe til din forhandler for at fa hjaelp.
Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for, at
den bliver vad.
Hvis der treenger vand ind i fiernbetjeningen, kan det
medfere krybestram, og elektroniske komponenter kan blive
beskadiget. Det kan medfare elektrisk stad eller brand.

» Er udendgrsenheden installeret pa et godt ventileret
sted uden hindringer omkring enheden?
» Foretag ikke installation pa stederne beskrevet
nedenfor.
a.Steder med hgj forekomst af mineralsk olie sdsom
skeereolie i luften.
b. Steder med saltholdig luft, sasom kystomrader.
c. Steder med sulfidholdig gas i luften, sdsom varme kilder.
d. Steder, hvor speendingen svinger meget, eksempelvis pa
fabrikker.
e.l karetgjer eller pa skibe.
f. Steder med damp- eller olieholdig luft, sasom kakkener.
g. Steder, hvor mekanisk udstyr danner elektromagnetiske
balger.
h. Steder med syre- eller alkaliholdig damp.
« Er der truffet forholdsregler for beskyttelses mod sne?
Kontakt din forhandler for at f& naermere oplysninger.

m KONTROLLISTE, FORING AF EL-LEDNINGER

+ Alt ledningsarbejde skal udferes af autoriserede
elektrikere.
Lad vaere med at foretage arbejdet selv. Kontakt
forhandleren.

 El-ledninger skal feres i henhold til kravene i lokale
standarder.
* Er kredsen udelukkende til klimaanlagget?

3P130767-4K Dansk



m KONTROLLISTE, DRIFTSST@J

» Er enheden installeret pa felgende steder?
a.Det skal veere et sted, som kan baere vaegten af enheden,
og som ikke forsteerker stgj eller vibration.
b. Et sted, hvor naboer ikke generes af varm Iuft og stgj fra
luftafgangen pa udendersenheden.
 Er der hindringer teet pa udendersenhedens luftafgang?
Dette kan hindre korrekt funktion og gge driftsstgjen.

+ Hvis der forekommer unormal stgj under driften, skal du
kontakte din forhandler.

m KONTROLLISTE, DRAENRGR OG
VANDFORSYNING

» Kontrollér, at vandet ledes uhindret vak.
| kgledrift ma dreenvand fra udendarsenhedens dreenrar ikke
tilstoppe draenrgret med smuds eller stav, hvilket vil medfgre
vandleekage pa indendgrsenheden.
Stands enheden, og kontakt forhandleren.

2 FOR MAN GAR | GANG

Denne driftsvejledning gaelder for felgende systemer med
standardstyring. Kontakt din forhandler for at fa oplyst, hvilken
fremgangsmade der passer til systemets type og maerke, for
du begynder at bruge anlaegget.

Hvis anlaegget har et specielt styresystem, skal man kontakte
sin forhandler for vejledning om den betjening, der passer til
dette system.

2.1 BETEGNELSE AF DELE (Se fig. 1)

(1) Haengebeslag
(2) Kanalflange
(3) Udblaesningsventilator
(4) Luftfilter (med lang levetid)
(5) Daemper
(6) Styreboks
(7) Servicedeeksel
(8) Varmeveksler-elementer
(9) Fabriksskilt
(10) Lufttilfgrselsbleeser
(11) Konvektor med direkte ekspansion
(12) Gasrgr
(13) Vaeskergr
(14) Draenudtag

(15) Luftbefugter (med naturlig fordampning)
<Kun VKM-GBMV1 serien>

(16) Aflgbssi (medfalger) <kun VKM-GBMV1 serien>
(17) Tank vandforsyning <kun VKM-GBMV1 serien>
(18) Magnetventil <kun VKM-GBMV1 serien>

(19) Fjernbetjening (valgfrit tilbehar)

(20) Daempermotor

(21) EA Udblaesningsluft ud

(22) OA Frisk luft udefra (udendears luft)

(23) RA Returluft fra rummet

(24) SA Luft tilfart rummet

2.2

FJERNBETJENING OG OMSKIFTERKONTAKT:
HVER KONTAKTS NAVN OG FUNKTION SAMT
DISPLAY (se fig. 3)

» Funktioner og visning af enheden beskrives kun for
emnerne markeret med en stjerne (* maerke). Umarkerede
emner er funktioner pé det kombinerede klimaanleeg. Hvis
man anvender knapper til funktioner, der ikke forefindes
(knapper, der ikke beskrives i teksten), vises "NOT
AVAILABLE" (ikke tilgeengelig) pa displayet. Sparg
forhandleren vedrgrende en mere detaljeret beskrivelse af
disse funktioner (knapper).

"1

*2

*3

*6

*10

1"

*12

13

ON/OFF knap
Tryk pa knappen for at starte anlaegget. Tryk pa knappen
igen for at standse anlaegget.

Driftslampe (red)
Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfaelde af
driftsfejl.

Display " " (kontrolleret omskiftning)

Kan blive vist ved kombination med et klimaanlaeg med
VRV-system.

Det er ikke muligt at skifte mellem opvarmning/keling med
fiernbetjeningen, nar dette symbol vises.

Display " " (central styring)
Nar dette vises pa displayet, omskiftes systemet centralt.
(Dette er ikke en standardfunktion.)

LEAVE HOME-SYMBOL " [[l«"
Leave home-symbolet viser status for leave home-
funktionen.

ON Leave home er aktiveret.
BLINK Leave home karer.
OFF Leave home er deaktiveret.

Display " (6/®) " (afrimning/varmstart)
Dette symbol kan blive vist, hvis udendgrsenhedens
konvektor fryser under varmedirift.

Display " <@ " (luftrenser)
Displayet viser, at enheden for luftrensning er i drift.

Display " ¢ "" [ "" {A3"" & "" & "

(driftstilstand: "VENTILATION, TﬁRRING

AUTOMATIK, KGLING, OPVARMNING")

Her vises driftsstatus for det kombinerede klimaanleeg.

* Ingen "opvarmning" pa VRVIII systemet (kun kgling).

* " {A} " er kun tilgaengelig for systemer, der karer med
keling og opvarmning pa samme tid.

Fjernbetjening temperatur

Detekterer temperaturen omkring fiernbetjeningen. Dette
er ikke det samme som temperaturen pa den luft, som
varmevekslerenheden returnerer fra rummet (RA).

Dlsplay (1] (A, " u%" "%n
Her vises ventllationstilstanden.

MAKSIMALT INDSTILLET TEMPERATUR "5/ &5/ 7"
Indstilling maksimum-temperatur viser den maksimailt
indstillede temperatur, nar anlaegget er i limit-drift.

SYMBOL FOR TIMER-INDSTILLING "&©"
Dette symbol viser, at funktionen for timer-indstilling er
aktiveret.

Display " @y < " (inspektion/testkarsel)

Nar man trykker pa knappen inspektion/testkarsel, viser
displayet den driftstilstand, som systemet rent faktisk
befinder sig i.

» Anvend ikke funktionen under normal drift (ma kun
anvendes af servicepersonale/monter).
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*14 OFF-SYMBOL "OFF"
Dette symbol viser, at OFF-handlingen er valgt under
programmering af timer-indstillingen.

15 MIN INDSTILLET TEMPERATUR " S5 min "
Indstilling minimum-temperatur viser den minimalt
indstillede temperatur, nar anleegget er i limit-drift.

*16 SYMBOLER FOR HANDLINGER "12345"
Disse symboler viser handlinger for hver dag pa timer-

indstillingen.

17 Display " :_:'g'_:/%) " (indstillet temperatur)
Her vises indstillet temperatur pa det kombinerede
klimaanleeg.
Vises ikke, nar enheden anvendes som et uafthaengigt
system.

*18 Knap til valg af ventilation
Tryk pa denne knap for at starte ventilation.

*19 Khnap til styring af blaeserhastighed
Tryk pa denne knap for regulere blaeserhastigheden.
(Se emne 30)

*20 Knap til inspektion/testkorsel
Anvendes ikke, kun til service.

*21 KNAP TIL PROGRAMMERING " <>"
Denne knap er en all-round-knap.
Alt efter tidligere aendringer udfgrt af brugeren kan
programmeringsknappen have forskellige funktioner.

*22 KNAP TIL TIMER-INDSTILLING "OXi"
Denne knap aktiverer eller deaktiverer timer-indstillingen.

*23 Knap til programmeringstid
Anvend denne knap ved programmering af tidspunkt for
start og/eller stop.

24 Display " 3 " (luftstremsklap)
Her vises retning og tilstand pa luftstremsklappen pa det
kombinerede klimaanlaeg.

25 Knap til temperaturindstilling
Brug denne knap til indstilling af den gnskede temperatur
pa klimaanlaegget kombineret med denne enhed.
Denne knap kan ikke anvendes sammen med denne
enhed.

Pa denne enhed kan temperaturindstillingen ikke aendres.

26 KNAP TIL KONTROLPUNKT/BEGRANSNING @ @
Denne knap skifter mellem kontrolpunkt eller QFF
(kun programmeringstilstand).

27 KNAP TIL ANDRING AFMIN-MAX
DRIFTSTILSTAND" rm"?,ﬁ: "
Denne knap er en all-round-knap. Alt efter tidligere
andringer udfgrt af brugeren kan knappen have fglgende
funktioner:

1 Valg af driftstilstand for installationen
(VENTILATION, TORRING, AUTOMATIK, KALING,
OPVARMNING).

2 Skift mellem minimum-temperatur og maksimum-
temperatur under limit-drift.

*28 INDIKATOR FOR UGEDAG " }ONTUE WED THU FRI SAT SUN™
Indikatoren for ugedag viser den aktuelle ugedag (eller
den indstillede dag under leesning eller programmering af
timer-indstillingen).

*29 VISNING AF UR " &S5
Uret viser det aktuelle tidspunkt (eller tidspunkt for
haendelse under laesning eller programmering af timer-
indstillingen).

*30 Display " @ @@ | HHH{E " (bleserhastighed)
Dette display viser den valgte bleeserhastighed.
* Dette vises kun, nar man trykker pa knappen til valg af
blaeserhastighed. Normalt vises den indstillede
bleeserhastighed pa det kombinerede klimaanlaeg.

*31 SYMBOL TIDSPUNKT FOR RENSNING AF ELEMENT
" @1 "
Dette symbol viser, at elementet skal renses.
*32 Display " £ " (tid til at rense luftfilter)
Se "4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF
LUFTFILTERET".

33 Display " © " (ventilation)
Displayet viser, at enheden kgrer med fuld
varmevekslerkapacitet.

*34 Display "IKKE TILGANGELIG"

» "NOT AVAILABLE" (ikke tilgeengelig) kan blive vist i
nogle sekunder, hvis funktionen pa den aktiverede knap
ikke er tilgeengelig for enheden eller klimaanlaegget.

* "NOT AVAILABLE" (ikke tilgeengelig) vises kun, hvis
ingen af indendgrsenhederne er udstyret med
funktionen, nar flere enheder karer samtidig. Vises ikke,
hvis funktionen er tilgeengelig pa en enkelt enhed.

35 Khnap til styring af blaeserhastighed pa klimaanlaeg
Brug denne knap til indstilling af den gnskede blaeser-
hastighed pa klimaanlaegget kombineret med denne
enhed.

36 Knap til justering af luftstremmens retning
Tryk pa denne knap for at veelge retning pa luftstrammen
pa klimaanleegget kombineret med denne enhed.

*37 Knap til nulstilling af filtersymbol
Se "4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF
LUFTFILTERET".

BEMAERK

* I modseaetning til egentlige driftssituationer viser displayet pa
figur 3 alle symboler/meddelelser, der kan forekomme.

* Rens luftfiltret, som beskrevet i "4 VEDLIGEHOLDELSE",
hvis filterlampen lyser. Tryk pa filter-reset-knappen pa
fiernbetjeningen, nar luftfilteret er renset og monteret igen.
Filterlampen pa displayet slukker.

» Funktioner og visning af enheden beskrives kun for emnerne
markeret med en stjerne (* meerke).

Umarkerede emner er funktioner pa det kombinerede
klimaanleeg.
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2.3 SYSTEM-FORKLARINGER

Denne enhed kan veare en del af to forskellige systemer:
som en del af det kombinerede driftssystem anvendt
sammen med VRVII SYSTEM klimaanlag, og som et
uafhangigt system, hvor der kun anvendes varme-
genvindings-blaser. En fjernbetjening er pakraevet, nar
systemet korer uafhaengigt.

Sperg forhandleren om opsatningen af dit system, for du
tager det i brug.

Se betjeningsvejledningen, der falger med hver enhed,
vedrgrende brug af fjernbetjeningen til indendersenheden
og den centrale styreenhed.

Se de medfgalgende betjeningsvejledninger vedrgrende
brug af hver enkelt fjernbetjening.

m BETJENING AF HVERT ENKELT SYSTEM
Eksempel pa system (se fig. 2)

Betjeningssystem kombineret med VRVIII systemer
[Betjening]

Klimaanlaeggets fiernbetjening starter og standser klima-
anleegget og enheden med varmegenvindings-blaeser.

Du kan ogsa veelge blaeserhastighed og ventilationstilstand.
Se "3 DRIFTSPROCEDURE".

| mellemliggende perioder, hvor enheden med
varmegenvindings-bleeser anvendes uden klimaanleegget, skal
man veaelge "ventilation" med knappen til valg af driftstilstand.
(Se 2.4)

Eksempel pa system (se fig. 2)

Uafhaengigt system

[Betjening]

Enheden med varmegenvindings-bleeser kan startes og
standses med fjernbetjeningen.

Du kan ogsa veelge blaeserhastighed og ventilationstilstand.
Se "3 DRIFTSPROCEDURE".

BEMARK

* Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er
ngdvendigt, skal man ikke montere en enhed med
varmegenvindings-blaeser, men hellere en ekstra
indendgrsenhed.

2.4 VEDRORENDE ET SYSTEM FORBUNDET
DIREKTE MED KANALER

Eksempler pa installation

System forbundet direkte med kanaler

(HC0007)
BEMARK)

» Systemet skal betjenes i forbindelse med klimaanlaegget.
+ Tilslut ikke til indendgrsenhedens afgangsside.

Uafhaengigt kanalsystem

(HC0008)

Enheden med varmegenvindings-blaeser kan ikke keres
uafhangigt, nar klimaanlaegget er forbundet med denne
enhed via en kanal. Nar man anvender enheden med
varmegenvindings-blaser, skal man indstille
klimaanlagget til ventilation med lav blaserhastighed.

Fjernbetjening til indendgrsenhed

1

e N
Juuuu
0]
&b ‘ | 2
P
& A et £
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{2 20 o o
= ]
] )

1 Visning af driftstilstand
“Ventilation" vises.

2 Knap til valg af driftstilstand

» Hver gang, du trykker pa knappen til valg af driftstilstand,
aendres visningen, som vist pa naeste billede.
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Eksempel 1:
Ved fjernbetjening BRC1D527 eller lignende.
Displayet skifter, som vist nedenfor.

Nar klimaanlaegget og enheden med varmegenvindings-
blaser ikke er forbundet via en kanal

<Diriftstilstand> ( ;

VRV:

Kgaling

Bleeser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:

Ventilation

Bleeser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:

Standsning

Blaeser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

I
—
Nar klimaanlagget og enheden med varmegenvindings-
blaser er forbundet via en kanal

<Drriftstilstand> { ;

VRV:

Kgling

Blaeser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:

Ventilation

Bleeser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

BEMARK) Den aktuelle ventilationstilstand kan blive vist
og valges pa fjernbetjeningen.
» Bed en kvalificeret servicetekniker om at rense filtrene, nar

displayet viser " £=" (tid til at rense lufffilter) (se afsnit
"4 VEDLIGEHOLDELSE").

2.5 AUTOMATISK KGLING OM NATTEN

<AUTOMATISK BORTLEDNING AF VARME OM NATTEN>

Automatisk keling om natten er en energibesparende funktion,

der kgrer om natten, nar klimaanlaegget er standset. Funktionen

reducerer behovet for kgling om morgenen, nar klimaanlaegget

startes, ved at ventilere rum, der indeholder kontorudstyr, som

gger rumtemperaturen.

» Automatisk kgling om natten virker i kgledrift, og nar
enheden er forbundet med VRV-systemer.

» Automatisk kgling er fra fabrikken sat pa "OFF", sa du skal fa
din forhandler til at aktivere funktionen, hvis du @nsker at
bruge den.

Gengivelse af driftstilstand

A
40

30

20

OFF ON OFF

3% ¢ _ ]
7 ore |
2 [ 1

—
~

22:00 24:00 B
A Temperatur (°C) i forbindelse med driftstilstand
B Neeste morgen (tid)
C Automatisk keling om natten

a) Udendgrstemperatur
b) Indendarstemperatur

(

(

(c) Indstillet temperatur

(d) Klimaanlaeggets driftstilstand
(

e) Samlet driftstid, varmeveksler

m FORKLARING PA AUTOMATISK KGLING OM
NATTEN

Enheden sammenligner indendgrs- og udendgrstemperaturen,
efter at klimaanlaegget er standset for natten. Hvis fglgende
betingelser er opfyldt, starter driften, og nar
indendgrstemperaturen nar den veerdi, der er indstillet pa
klimaanleegget, standser driften.

<Betingelser>

[1] Indenderstemperaturen er hgjere end veerdien indstillet pa
klimaanleegget, og

[2] udendarstemperaturen er lavere end
indendgrstemperaturen.

Huvis ikke fernaevnte betingelser er opfyldt, foretages der en ny

vurdering for hver 60 minutter.
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3 DRIFTSPROCEDURE

3.1 KO@LING, OPVARMNING OG KUN VENTILATION
(SE FIG. 4)
[FORBEREDELSER]

+ Teend for hovedafbryderen 6 timer fgr drift for at beskytte
enheden.
Sluk ikke for strammen i forbindelse med opvarmning eller
keling. Dette er for at sikre en jeevn opstart.

€k~ Tryk pa knappen til valg af driftstilstand flere gange,
og veelg den gnskede funktion.

" "keling
" se: " opvarmning
«2 " kun ventilation

BEMARK

" —

+ "{A1"kan kun indstilles pa systemer, der karer med kaling og
opvarmning pa samme tid.

" HA& ]"vises pa alle fiernbetjeninger, nar der kun
anvendes kgling med VRV system, men kun " % " og
" ¢ " kan indstilles.

- Veelg driftstilstanden pa en fiernbetjening, hvor"(_ H& "
ikke vises.

""" se: "og"{A}" (kun til systemer med samtidig keling/
opvarmning), kan ikke veelges pa fiernbetjeninger, hvor det
vises.

Se 3.2, hvis"[ B, ]"vises.

@y~ Tryk pa knappen til valg af ventilation, hvis du gnsker at
a&ndre tilstanden.
Hver gang man trykker pa knappen, gennemlgber
displayet falgende valgmuligheder.

Vi |
(i) 93 % Q‘%

[
Automatisk tilstand Driftstilstand med  Bypass-tilstand
varmegenvinding

BEMARK

» Det er ikke ngdvendigt at aendre ventilationstilstanden,
da den allerede er indstillet til "automatisk".

& Tryk pa knappen til valg af bleeserhastighed, hvis du
gnsker at eendre hastigheden.
Hver gang man trykker pa knappen, gennemlgber
displayet falgende valgmuligheder.

e D
L H

L= Lav, H= Hgj

Nar man har valgt blaeserhastighed, forsvinder
visningen pa displayet.

Herefter vises blaeserhastigheden pa det kombinerede
klimaanleeg.

BEMARK

» Det er ikke ngdvendigt at eendre bleeserhastigheden, da
montgren allerede har indstillet den til "Lav" eller "Hgj".
g~ Tryk pa ON/OFF-knappen.
Driftslampen lyser, og systemet starter.

Standsning af systemet
Tryk pa ON/OFF knappen igen. Driftslampen slukkes. Enheden
standser.

« Nar driften er standset, kan blaeseren fortseette med at kgre
i op til et minut.
 Blaeseren kan standse, men dette er ikke en funktionsfejl.

BEMARK

+ Sluk ikke for strammen umiddelbart efter, at anleegget er
standset. Vent mindst 5 minutter.
Hvis ikke, kan det medfare laekage eller driftsfejl.

* Man ma ikke eendre driftstilstanden hyppigt inden for en kort
tidsperiode.
Dette kan bade medfgre driftsfejl og fejl pa kontakter eller
releeer pa fiernbetjeningen.

 Tryk aldrig pa knapperne pa fiernbetjeningen med et hardt,
spidst objekt.
Det kan beskadige fiernbetjeningen.

m FORKLARING PA DRIFTSTILSTAND

Automatisk

Keoling #%: Varmedrift :e:

tilstand {A}
Der vaelges

automatisk " # "

eller" :s: .

Ventilation ¢
Denne funktion
kan kun anvendes
i ventilationsdrift.
Enheden
behandler luft
udefra med
varmeveksler-
elementet, men
ikke med DX
ekspansions-
konvektoren.

Nar anlaegget karer i ventilationsdrift,
justerer enheden luften udefra i forhold
til indendgrstemperaturen, hvorefter
luften ledes ind i rummet.

BEMARK

* Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er
ngdvendigt, skal man ikke montere en enhed med
varmegenvindings-blaeser, men hellere en ekstra
indendgrsenhed.
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m FORKLARING PA VENTILATIONSTILSTAND

BEMAERK
Automatisk tilstand

2 Kombineret med med et
klimaanlaeg med VRV-system
Enheden skifter automatisk mellem
"FR" 0g "N " baseret pa informa-
tion fra VRV systemets klimaanlaeg
(opvarmning, keling, ventilation og
indstillet temperatur) og information
fra enheden med varmegenvindings-
blaeser (indendgrs- og udendgrs
temperatur).
Uafhaengigt system
Enheden skifter automatisk mellem
"Fe" og "N ", nar den er
kombineret med et klimaanlaeg (ikke
produceret af Daikin), og baseret pa
information fra enheden med
varmegenvindings-blaeser
(indendgrs- og udendgrs temperatur),
nar enheden med varmegenvindings-
bleeser karer separat.

Drift med varmeveksler g : Luft udefra passerer gennem
varmeveksler-elementet, og
opvarmet luft fra varmeveksleren
ledes ind i rummet.

Bypass-tilstand ~¢: | denne tilstand ledes luft udefra ikke

gennem varmeveksler-elementet, men

ledes ind i rummet ubehandlet.

= OM OPVARMNING
Afrimning

» Under opvarmningen bliver udendgrsenhedens konvektor
koldere.
Varmekapaciteten falder, og systemet starter afrimningen.

* Fjernbetjeningen viser "(g,/®)", indtil der bleeses varm luft
ind.

» Enheden gar tilbage til opvarmning igen efter 6 - 8 minutter
(maksimalt 10 minutter).

» Under afrimning fortseetter enhedens blaesere med at kgre
(fabriksindstilling).
Formalet med dette er at opretholde graden af ventilation og
befugtning.

« /Endringer pa enheder i rummet bgr overvejes, hvis der er
risiko for, at det traekker ind gennem lufttilfersels-abningen.

» Man kan standse blaeseren med fijernbetjeningen.
Undlad dog at standse bleeseren pa steder, hvor manglende
ventilation pa grund af standset bleeser kan medfere, at der
ledes forurenet luft eller fugt ind fra andre rum, eksempelvis
hospitalsstuer, toiletter osv.
Kontakt din forhandler for at f& naermere oplysninger.

Varmstart

* Fjernbetjeningen viser "[¢,/@®«)", indtil der bleeses varm luft
ind, dvs. nar opvarmning startes.

3.2 INDSTILLING AF PRIMAR FJERNBETJENING
(se fig. 5)

» Hvis systemet er installeret som vist nedenfor, er det
ngdvendigt at definere en af fiernbetjeningerne som den
PRIMAERE fjernbetjening.

» Det er kun den PRIMARE fjernbetjening, der kan veelge
opvarmning, keling eller automatik (sidstnaevnte kun pa
systemer med samtidig keling/opvarmning).

» Displayet pa de SEKUNDARE fjernbetjeninger viser
" ®A& " (kontrolleret omskiftning), og de falger
automatisk den driftsmade, som er angivet med den
PRIMAERE fjernbetjening.

Det er dog muligt at skifte til tarrefunktion ved hjeelp af
SEKUNDZARE fijernbetjeninger, selvom systemet udfgrer en
kalefunktion, som er valgt med den PRIMARE fjernbetjening.

(systemer med valg mellem kgling/opvarmning)
Nar flere indendgrsenheder eller denne enhed er tilsluttet en
enkelt udendarsenhed.

1 Indendgrsenhed
2  Blaeser til varmegenvinding med DX konvektor

3 En af disse fiernbetjeninger kan defineres som den
PRIMARE fjernbetjening.

(systemer med samtidig keling/opvarmning)
Nar flere indendgrsenheder eller flere af denne type enheder er
tilsluttet udendarsenheden via BS-enheden.

1 BS-enhed:
Dette er den enhed, der veelger kgling og opvarmning.

2 Blaeser til varmegenvinding med DX konvektor
Indendgrsenhed

4  En af disse fjernbetjeninger kan defineres som den
PRIMARE fjernbetjening.

w
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SADAN DEFINERES DEN PRIMARE FJERNBETJENING

g~ Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa den
nuveerende PRIMARE fjernbetjening i 4 sekunder.
Displayet viser " H,& " (kontrolleret omskiftning)
pa alle fiernbetjeninger, som er tilsluttet den samme
udendgrsenhed, eller BS-enheden blinker.

\

©)
oOC—

2\ I//
;

E.3

/ [I] \
o
NOT H

o]

* "[(®& )"blinker, lige efter at der er teendt for strammen.

+ Ventilationstilstanden kan aendres uanset indstillingen
(PRIMZER eller SEKUNDZR).

BEMARK

» Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis
enheden er tilsluttet det samme system som andre
indendarsenheder, skal man definere den PRIMAERE
fiernbetjening pa de andre enheder.

& Tryk pa knappen til valg af funktion pa den fiern-
betjening, du gnsker at definere som den PRIMAERE
fiernbetjening. Sa er definitionen fuldfert. Denne
fiernbetjening er nu udpeget til at veere den PRIMAERE
fiernbetjening, og displayet, som viser " &% "
(kontrolleret omskiftning), forsvinder.

Displayet pa de andre fiernbetjeninger viser
" &4 " (kontrolleret omskiftning).

& Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa den
PRIMZRE fijernbetjening (dvs. en fjernbetjening, der
ikke viser " % ") for at skifte mellem tilstande.
Displayet skifter mellem "¢2s" —"{A1" (kun pa systemer
med samtidig kmllng/opvarmnlng) ="t ="
Displayet pa SEKUNDAERE fjernbetjeninger skifter ogsa
automatisk.

m DETALJER OG AKTIVITET VED BETJENING

* Indstilling af den PRIMARE fjernbetjening (uden visning
af " =& " til keling/opvarmning vil f&4 SEKUNDARE
fiernbetjeninger (med visning af " =% ") til at skifte
til samme tilstand som den PRIMARE fjernbetjening.

Der kan dog veelges ventilationstilstand.

+ Indstilling af den PRIMARE fjernbetjening (uden visning
af " &% ") til ventilation medfgrer, at SEKUNDARE
fiernbetjeninger (med visning af "[_®,% __]") ogséa kun kan
indstilles til ventilation.

3.3 PROGRAMMERING AF SYSTEMETS START/
STOP-FUNKTIONER VED HJALP AF TIMER

3.3.1 PROGRAMMERING OG INDSTILLING AF TIMER
MED FJERNBETJENINGEN BRC1D527 (se fig. 6)

+ Styreenheden er udstyret med en timer-indstilling, som ger
det muligt for brugeren at udfgre installationen automatisk,
indstilling af ur og ugedag er pakreevet for at kunne bruge
timer-indstillingen.

» Se betjeningsvejledningen for fiernbetjeningen vedr.
indstilling af uret.

g Ga til mandag ved at trykke pa "&>"_knappen.

"@" symbolet vises, "|[" blinker og et af

"o [¢8] {A) ¢ se:" eller " B 2 NP " symbolerne

kan blive vist, men alle andre felter forbliver tomme,

og dette indikerer, at der ikke er indprogrammeret

handlinger for mandag.

Start program-tilstand ved at holde “@"-knappen

nede i 5 sekunder, nu blinker "@)"-symbolet ogsa.

Tryk pa " 4>"-knappen for at aktivere den farste,

indprogrammerede handling.

Der vises et blinkende "1", som indikerer, at den farste

indprogrammerede handling for mandag indleeses.

Displayet for indstilling af temperatur og urets display

blinker.

o Indlees det tidspunkt, hvor handlingen skal starte,
med"@[a )" &"@[ ¥ )"-knapperne (min. trin =
10 minutter).

o Trykpa "@“-knappen for at vise den naeste
indprogrammerede handling. Hvis der er programmeret
en yderligere anden handling for mandag, blinker " Jj)\"
og "1 2" vises.

Hvis man antager, at der er indprogrammeret
5 handlinger for mandag, vil det kraeve 5 tryk at fa vist
alle programmerede handlinger.

iy~ Indlees det tidspunkt, hvor handlingen skal standse,
med "@[a )" &"@( ¥ J"-knapperne (min. trin =
10 minutter).

& Trykpa @@ "-knappen. "QOFF "-symbolet vises.
Dette symbol betyder, at enheden vil standse pa det
indstillede tidspunkt.

Nar alle data vedrgrende handlinger for timer-
indstillingen for mandag er indlaeste, skal du bekreefte de
indprogrammerede handlinger.

Du skal sikre dig, at den sidste handling for timer-
indstillingen, som du vil beholde, er valgt (handlinger for
timer-indstillingen med et hgjere nummer bliver slettet).

Nu skal du vaelge mellem 2 muligheder:

1. BEKRAFT OG KOPIER TIL DEN NASTE DAG
i~ Den planlagte timer-funktion programmeret for den
aktuelle dag geelder ogsa for neeste dag. Brug funktionen
"Bekraeft seneste handling og kopier handlinger til naeste
dag" ved at trykke pa "€>" og "® " -knapperne
samtidigt i 5 sekunder. "INDIKATOR FOR UGEDAG"
skifter fra " MON" til "N "

2. KUN BEKRAFTELSE

i@~ Den planlagte timer-funktion programmeret for den
aktuelle dag geelder kun for den valgte dag. Brug
funktionen "Bekreeft seneste handling og ga til naeste
dag" ved at trykke pa " ©>" -knappen i 5 sekunder.
Program-modus er afsluttet, og alt efter det valg, du har
foretaget, gemmes de indprogrammerede handlinger for
mandag (og muligvis tirsdag).

% 9

PROGRAMMERING AF RESTEN AF UGENS DAGE
Programmering af andre ugedage er identisk med programme-

ring af den farste dag i ugen. "TJE" blinker og indikerer den
valgte dag, "@" og "1" er konstante, hvis handlinger er blevet

kopieret fra mandag til tirsdag, kun "@" vises, hvis ikke der er
kopieret handlinger fra mandag til tirsdag.
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BEMZRK) Timer-indstillingen kan ikke:

« styre ventilatorhastigheden,

« styre luftstrgmsretningen,

« styre ventilationen,

« styre blaeserhastigheden,

« skifte driftstilstand i forhold til et fastlagt kontrolpunkt.

Parametrene naevnt ovenfor kan man indstille manuelt uden at
komme i konflikt med timer-indstillingen.

3.4 OPTIMAL DRIFT

Bemaerk falgende forholdsregler for at sikre, at systemet
fungerer korrekt.

* Nar displayet viser " £ ", skal du fa en uddannet
servicetekniker til at rense filtrene (se
"4 VEDLIGEHOLDELSE").

* Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blaeser
i bypass-tilstand, nar luften i rummet varmes op om
vinteren, eller nar den udenders temperatur er 30°C
eller mere.

Dette kan medfare kondensdannelse pa den primeere
enhed eller pa luftafgangsgitteret, eller omkring lufttilfarsels-
abningen.

* Hold indendgrsenheden og fjernbetjeningen mindst 1 m
vk fra tv- og radioapparater, stereoanlaeeg og andet
lignende udstyr.

Ellers kan der forekomme billedforstyrrelser eller stgj.

* Sluk for kontakten til hovedstremforsyningen nar

anlaegget ikke bruges i l&2ngere perioder. Nar kontakten
til hovedstremforsyningen er taendt, bruges der effekt,
selv om anlagget ikke er i drift.
Sluk for kontakten til hovedstremforsyningen for energi-
besparelse. Nar der skal startes igen, skal du teende for
hovedstremskontakten 6 timer far start for jeevn og rolig
drift.

¢ Brug hanevand eller rent vand, og traf forholdsregler,
sa der ikke dannes kondens. (Kun VKM-GBMV1 serien)

» Befugterens levetid bliver kortere, hvis fadevandet er
hardt vand. (Kun VKM-GBMV1 serien)
Brug et vandblgdggrende middel.

« Installér ikke fjernbetjeningen, hvor indendeors-
temperaturen og fugtigheden er uden for omraderne
0-35°C hhv. RH 40-80%.

Dette kan medfare driftsfejl.

* Fjernbetjeningen ma ikke installeres pa et sted,
hvor den udsaettes for direkte sollys.
Dette kan medfgre misfarvning eller deformation.

BEMARK

» Hovis der er defekt pa magnetventilen, viser fiernbetjeningen
ikke en fejlkode.
Brug i denne tilstand vil medfgre utilstraekkelig befugtning og
gge vandforbruget.
Fa altid magnetventilen kontrolleret i starten af
varmesasonen. (Kun VKM-GBMV1 serien)

4 VEDLIGEHOLDELSE
(skal udferes af kvalificeret
servicepersonale)

VEDLIGEHOLDELSE MA KUN UDF@RES AF

KVALIFICERET SERVICEPERSONALE

MAN MA IKKE SELV ADSKILLE ELLER KONTROLLERE

ENHEDEN.

 Arbejde i hgjden kan medfare ulykker. Kontakt din forhandler
for at fa udfert vedligeholdelse pa enheden.

4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF
LUFTFILTERET

Rens luftfilteret, nar displayet viser " 7" (TID TIL AT RENSE
LUFTFILTER).

Det anfgres, at anlaegget kan kgre i et vist stykke tid.

MINDST EN GANG OM ARET (VED BRUG PA KONTORER)
(RENS LUFTFILTERET OFTERE, HVIS DET ER
N@DVENDIGT)

« Fa din forhandler til at rense luftfilteret.

* Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften
er meget forurenet.

Pa fiernbetjeninger, der viser filtersymbolet, skal man sla
stremforsyningen til efter vedligeholdelse og trykke pa
filtersymbolets nulstillingsknap.

* Sperg din forhandler, hvis du gnsker at &endre indstilling af
det tidspunkt, hvor filtersymbolet taendes.

—/\ PASPA

* Brug altid luftfilteret.
Hvis ikke luftfilteret anvendes, tilstoppes varmeveksler-
elementerne, hvilket reducerer ydelsen og til sidst medferer
driftsfejl.

TIDSPUNKT FOR RENGQRING AF VARMEVEKSLER-
ELEMENTET

MINDST EN GANG HVERT ANDET AR
(VED BRUG PA KONTORER)
(RENS ELEMENTET OFTERE, HVIS DET ER NGDVENDIGT)

3P130767-4K Dansk
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4.2 S/AESONBETINGET VEDLIGEHOLDELSE
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

421

| BEGYNDELSEN AF SESONEN

» Sperg forhandleren om inspektion i starten og slutningen af

saesonen.

Til forhandlere

Vedligeholdelse Problemer,
Kontrolleret hvis ikke der
e Elementer, ' udfares
der skal Lagsning vedlige-
kontrolleres holdelse
Kontrol af Renger, hvis | Utilstraekkelig
si tilstopning tilstoppet. befugtning.
i
(80-maske) | Kontrolal =y yqyin hyis
o-ringe for revnet Laekage.
revner '
Rengar, hvis . .
Kontrol af ikke den Utllstrae.kkellg
befugtning.
svgmmer- fungerer
. Tank med
afbryderens | korrekt pa
. fedevand
funktion grund af
Tank med tilsmudsning Iaber over.
fedevand .
Lav blaeser-
Kontrol af Rgngzr, effekt.
: . hvis meget Reduceret
tilsmudsning )
snavset. befugtnings-
kapacitet.
Kontrol af
abne- og Utilstreekkelig
lukke- befugtning.
. funktion. Udskift, Tank med
Magnetventil | Samme hvis defekt fedevand
kontrol af ’ lgber over.
svgmmer- (foraget
afbryderens vandforbrug)
funktion.

4.3 INSPEKTION AF BLASERMOTOR

BEMARK

* Hvis der er defekt pa blaeseren, viser fiernbetjeningen en

fejlkode.

Brug i denne tilstand vil medfare utilstraekkelig ventilation.
Lufttilfersels- og udbleesningsventilatorer skal kontrolleres

hver eller hver anden maned.

Man kan foretage en simpel kontrol, som beskrevet

nedenfor.

Kontrollér luftflowet ved at holde en stang med en snor eller
andet let materiale i enden hen over indsugnings- og
udblaesningsgitteret.

4.4 UDSKIFTNING AF BEFUGTER-ELEMENTET
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

+ Befugter-elementet skal udskiftes jaevnligt.

Befugter-elementet bar generelt udskiftes hvert tredje ar,
nar fedevandet er blgdt vand. Udefrakommende faktorer
(sasom hardt vand osv.) samt driftsbetingelser (klima-
regulering 24 timer om dagen osv.) kan reducere levetiden.

+ Kontakt forhandleren, hvis du har spgrgsmal.

5 FEJLFINDING

5.1 FOLGENDE SITUATIONER ER IKKE TEGN PA
DRIFTSFEJL

* Anlagget starter ikke.

<Symptom>
Symbolet " " (centralstyring) vises pa fiern-
betjeningen, og displayet blinker i nogle fa sekunder, nar
man trykker pd ON/OFF-knappen.

<Arsag>
Dette viser, at enheden styres af centralstyringen.
Det blinkende display viser, at man ikke kan anvende
fiernbetjeningen.

<Symptom>
Blaeserne karer efter 1 minut, nar man trykker pa ON/OFF-
knappen.

<Arsag>
Dette angiver, at systemet ger klar til at starte.
Ventica. 1 minut.

» Driften standses nogle gange.

<Symptom>
Pa fiernbetjeningen vises "U5", og enheden standser, men
starter igen efter fa minutter.

<Arsag>
Dette er et tegn pa, at fiernbetjeningen opfanger stgj fra
andet elektrisk udstyr end enheden med varmegenvindings-
bleeser, og dette forhindrer kommunikation mellem
enhederne og far dem til at standse.
Driften genstartes automatisk, nar stgjen forsvinder.

* "88" vises pa fjernbetjeningen.

<Symptom>
Sa snart der er teendt for stremmen, vises dette, og det
forsvinder igen efter nogle sekunder.

<Arsag>
Dette angiver, at enheden kontrollerer, om fjernbetjeningen
eriorden.
Vises kun midlertidigt.
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5.2 FOLG NEDENSTAENDE FORHOLDSREGLER,
HVIS DER OPSTAR EN AF FOLGENDE
FEJLFUNKTIONER, OG KONTAKT DIN
FORHANDLER

Systemet skal repareres af en uddannet servicetekniker.

MAN MA IKKE SELV ADSKILLE , REPARERE ELLER

KONTROLLERE ENHEDEN.

Liste over fejlkoder pa fijernbetjeningen pa systemet med
varmegenvindings-blaeser

Drifts- | Kontrol- | Enheds-

lampe | indikator nr. Beskrivelse

Fejlkode

Fejl pa termomodstand

ON OFF Blinker indendars luft

Fejl pa termomodstand udenders

ON OFF Blinker
luft

——fo ADVARSEL

Hvis varmegenvindings-blaeseren ikke korer normalt
(det lugter braendt el. lign.), skal man afbryde strem-
forsyningen og kontakte forhandleren.

Fortsat drift i denne tilstand kan medfgre defekter, elektrisk
st@d og brand.

* Enheden korer slet ikke.
a. Kontrollér, om der er stremsvigt.
Gor folgende: Sla strammen til, og start anleegget igen.

b. Kontrollér, om der er sprunget en sikring.
Gor folgende: Afbryd strgmforsyningen.

c. Kontrollér, om afbryderen virker.
Gor folgende: Teend for strammen med afbryderen
i OFF-position.
Teend ikke for strammen med afbryderen
i aktiveret position.
(kontakt forhandleren)

ON 2

1 3

[OFF |

1 Hovedafbryder (fejlstramsafbryder)
2 Flig
3 Aktiveret position

» Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en
afbryder eller et HFI-rela ofte bliver aktiveret, eller hvis
ON/OFF-kontakten ikke fungerer korrekt.

Gor folgende: Taend ikke for strammen.

* Knapperne pa fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.
Gor folgende: Sluk for hovedafbryderen.

* Hvis displayet viser " " (INSPEKTION), "ENHEDS-
NR.", og DRIFTSLAMPEN blinker, og "FEJLKODE"
vises.

Juuuue

£
& &A
[
2

DRIFTSLAMPE

INSPEKTION visning

FEJLKODE

Nummer pa INDEND@RS ENHED, hvor fejl er opstaet

A ON -~

Gor folgende: Giv forhandleren besked om modelnavn og
om, hvad fejlkoden viser.

* Andre driftsfejl.
Gor folgende: Stands enheden.

ON OFF Blinker Daemper-relateret driftsfej|

Deemper-relateret driftsfejl +
fejl pa termomodstand

Defekt printkort
Defekt printkort
Blokeret rotor

Blinker | Blinker | Blinker 6A

Blinker | Blinker | Blinker A1
ON OFF Blinker A
Blinker | Blinker | Blinker A6
Blinker | Blinker | Blinker A8

Speaendingsfejl stremforsyning

Defekt pa elektrisk

Blinker | Blinker | Blinker A9 ) .
ekspansionsventil

Blinker | Blinker | Blinker C1 Kommunikationsfejl blaeser

Veeskergr termomodstand
fejl (fejl pa forbindelse,
afbrydelse, kortslutning)

Blinker | Blinker | Blinker C4

Gasrgr termomodstand fejl
(fejl pa forbindelse,
afbrydelse, kortslutning)

Blinker | Blinker | Blinker C5

Indsugningslutt til konvektor
termomodstand fejl (fejl pa for-
bindelse, afbrydelse, kortslutning)

Blinker | Blinker | Blinker Cc9

Testkarsel af system ikke

Blinker | Blinker | Blinker u3
foretaget

Termomodstand udendars
luft defekt (konvektor
udendgrs luft)

Blinker | Blinker | Blinker CA

Transmissionsfejl mellem

Blinker | Blinker | Blinker us enhed og flembetiening

OFF Blinker | OFF us Definitionsfejl pa fiernbetjening

Transmissionsfejl mellem
PRIMAR og SEKUNDZAR
fiernbetjening

OFF Blinker | OFF us

Forkert kombination
indendgrsenhed/fiernbetjening

ON Blinker ON Overlap central styreadresse

OFF Blinker | Blinker UA

Transmissionsfejl mellem
enhed og central styreenhed

I | tilifeclde af driftsfejl med koden i hvide bogstaver pa
sort baggrund, kerer enheden fortsat.
Man skal dog fa den kontrolleret og repareret hurtigst
muligt.
Hvis der vises andre fejlkoder end de ovennaevnte,
kan problemet veere relateret til et kombineret klima-
anleeg eller en udendagrsenhed. Se ogsa betjenings-
vejledningen til klimaanlaegget eller
udendgrsenhederne.

Blinker | Blinker | Blinker UE

3P130767-4K Dansk
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5.3 HVIS SYSTEMET IKKE FUNGERER KORREKT

MED UNDTAGELSE AF DE OVENNAEVNTE
TILFALDE, OG HVIS INGEN AF DE OVEN-
NAVNTE FEJL ER ABENBARE, SKAL MAN
KONTAKTE FORHANDLEREN OG FA EN
KVALIFICERET SERVICETEKNIKER TIL AT
UNDERSQGE ANLAGGET | OVERENS-
STEMMELSE MED BESKRIVELSEN NEDENFOR

Folgende driftsfejl skal kontrolleres af en kvalificeret
servicetekniker. Man ma ikke selv kontrollere systemet.

Enheden korer slet ikke.

a. Kontrollér, om der er strgmsvigt.
Sla stremmen til, og start anleegget igen.

b. Kontrollér, om der er sprunget en sikring.
Skift sikringen.

c. Kontrollér, om afbryderen virker.
Kontakt forhandleren.

d. Er der problemer med strgmforsyning eller ledninger?
Kontrollér stramforsyningen og ledningerne.

e. Er der problemer med blaeser-enheden?
Kontrollér blaesermotoren og blaeseren.

Mangden af udblasningsluft er lille ved et hgjt

stojniveau.

a. Kontrollér, om luftfiltret eller varmeveksler-elementet er
tilstoppet. (Kontrollér bade SA og RA luftfiltre. (Kontrollér
begge sider af elementet).

Rens luftfiltret og varmeveksler-elementet.

Mangden af udblaesningsluft er hgj ved et hgjt
stgjniveau.
a. Kontrollér, om lufffiliret eller varmeveksler-elementet er
monteret.
Montér |uftfiltret og varmeveksler-elementet.

Det terrer normalt om vinteren. <Kun VKM-GBMV1
serien>
a. Er ventilen til vandforsyning aben?
Aben ventilen til vandforsyning.
b. Har du aendret pa indstillingen af luftbefugterens styredel
(medfalger ikke)?
Ret indstillingen.

Ringe eller ingen luftbefugtning. <Kun VKM-GBMV1
serien>
a. Er der vand i fgdetanken?
b. Tilfares der vand?
Kontrollér vandtilfgrselsrarene og tilfgr vand.
c. Ersien tilstoppet?
Rens sien.
d. Er magnetventilen defekt (dvs. at den ikke abner)?
Udskift magnetventilen.
e. Er befugter-elementet defekt?
Udskift elementet.
f. Treenger vandet for hurtigt gennem befugter-elementet?
Udskif befugter-elementet.
g. Er styrekredsene defekte?
Udskift printkortet og andre elektriske dele.
h. Er svgmmerafbryderen defekt?
Udskift svemmerafbryderen.
i. Er vandforsyningen tilstreekkelig?
Nulstil, sa der er tilstraekkeligt med tryk.
j- Erder fremmedlegemer i tanken med fgdevand?
Renggr vandtanken.

6 SERVICE OG GARANTI EFTER SALG
6.1 SERVICE EFTER SALG

— A ADVARSEL

¢ Man ma ikke foretage @&ndringer pa enheden.
Der er risiko for elektrisk stad eller brand.

¢ Man ma ikke selv adskille eller reparere enheden.
Der er risiko for elektrisk stad eller brand.
Kontakt forhandleren.

¢ Hvis der leekker kglemiddel, er der fare for brand.
Kglemidlet, som anvendes i denne enhed, er ufarligt.
Selvom kglemidlet normalt ikke laekker, kan der dog dannes
giftige gasser, hvis kglemidlet laekker i et rum og kommer
i kontakt med letanteendelige luftarter i udstyr, eksempelvis
en varmeblaeser, en ovn, et (gas-)komfur osv.
Nar en lzekagefejl er blevet rettet, skal man over for en
servicetekniker bekreefte, at laeskagen er blevet teetnet
korrekt, fgr anlaegget igen tages i brug.

¢ Man ma ikke selv flytte eller geninstallere enheden.
Forkert installation kan medfgre vandlaekage, elektrisk stad
eller brand.
Kontakt forhandleren.

= NAR DU FAR DIN FORHANDLER TIL AT UDF@RE
REPARATIONER, SKAL DU GIVE PERSONALET
OPLYSNINGER OM FGLGENDE DETALJER:

* Leveringsdato og dato for installation:

* Funktionsfejl:

Giv personalet besked om detaljer vedrgrende fejlen.
(Fejlkode vist pa fjernbetjeningen.)

« Navn, adresse, telefonnummer

= REPARATION EFTER UDL@B AF
GARANTIPERIODEN

Kontakt forhandleren. Hvis det er ngdvendigt at foretage
reparation, vil forhandleren udfere arbejdet mod betaling.

= MINIMUM OPLAGRINGSTID FOR VIGTIGE
KOMPONENTER

Selv efter at produktionen af en bestemt type klimaanleeg
er ophart, lagerfares vigtige komponenter til dette anleeg
i mindst 6 ar.

Vigtige dele er dele, der er absolut ngdvendige for at
klimaanleegget kan kare.

m ANBEFALINGER VEDRGRENDE SERVICE OG
INSPEKTION

Da der samles stov efter at enheden har veeret anvendt

i flere ar, vil ydelsen falde i nogen grad.

Adskillelse og indvendig rengaring kreever teknisk viden,
sa vi anbefaler, at man laver en serviceaftale (mod betaling)
med forhandleren, som reekker ud over almindelig
vedligeholdelse.

m ANBEFALEDE INTERVALLER FOR INSPEKTION

OG VEDLIGEHOLDELSE

[Bemaerk: Vedligeholdelsesintervallet er ikke det

samme som garantiperioden.]

| tabel 1 lsegges folgende betingelser til grund for

anvendelse.

» Normal drift uden at anlaegget startes og standses ofte.
(Alt efter model anbefaler vi, at man ikke starter og standser
maskinen mere end 6 gange i timen ved normal brug).

» Enhedens driftstid ansaettes til 10 timer pr. dag og
2.500 timer pr. ar.
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« Tabel 1 - Liste over inspektions- og serviceinterval

m ANBEFALEDE INTERVALLER FOR UDSKIFTNING
AF SLIDDELE

. Interval for Serviceinterval [Intervallet er ikke det samme som garantiperioden.]
Navn pa primaer del inspektion [udskiftning og/eller
inspexd reparation] » Tabel 2 - Liste over intervaller for udskiftning
Elmotor (ventilator, 1-2
deemper osv.) ' maneder, 20.000 timer Navn pa primaer del _Interval_for Inter\_/al _for
P : anbefalet *1 inspektion udskiftning
Printkort 25.000 timer Luffilter ) 3ar
- Hajeffektivt filter 1ar .

Varmeveksler-element 10 ar (ekstraudstyr) 1ar

Varmeveksler 5ar Varmeveksler-element 2ar 10 ar

Sensor 1ar 5 ar Befugter-element 1ar 3 &r (bem. 3)

t dstand

( .ermom.o éan ) Bem 1

F#gmge”e”'”g g 25.000 timer Denne tabel viser primzere dele.

atbrydere Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion for yderligere

Aflgbsbakke 8 ar detaljer.

Ekspansionsventil 1ar*2 20.000 timer Bem.2 . . . .

Elektromagnetisk ventl 1ar 20.000 timer Serx{lcelntfawalle_t angiver anbefalede tldspen?der mellem
T service, sa det sikres, at produktet fungerer sa laenge som

» Man kan foretage en simpel kontrol, som beskrevet
nedenfor.
Kontrollér luftflowet ved at holde en stang med en snor eller
andet let materiale i enden hen over indsugnings- og
udblaesningsgitteret.
*2:
» Hovis der er defekt pa magnetventilen, viser fiernbetjeningen
ikke en fejlkode.
Brug i denne tilstand vil medfgre utilstreekkelig befugtning og
gge vandforbruget.
Fa altid magnetventilen kontrolleret i starten af
varmesaesonen.
Bem 1
Denne tabel viser primaere dele.
Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion for yderligere
detaljer.
Bem 2
Serviceintervallet angiver anbefalede tidsperioder mellem
service, sa det sikres, at produktet fungerer sa laenge som
muligt.
Anbefalede intervaller kan hjeelpe til med at saenke
omkostninger pa vedligeholdelse og inspektion.
Alt efter, hvad der star i aftalen om vedligeholdelse og
inspektion, kan inspektions- og serviceintervallerne rent faktisk
veere kortere end anfert i denne vejledning.

Kortere intervaller for vedligeholdelse og udskiftning bor
overvejes i folgende tilfaelde.

» Nar anlaegget anvendes pa varme, fugtige steder eller pa
steder med store udsving i temperatur og fugtighed.

* Nar anlaegget anvendes pa steder med stort
spaendingsudsving (spaending, frekvens, balgeforvreengning
osv).

(enheden kan ikke anvendes, hvis spaendingsudsvinget
ligger uden for det tilladte omrade)

* Hvis anleegget installeres og anvendes pa steder med
hyppige st@dpavirkninger og vibrationer.

» Ved anvendelse pa steder, hvor der er stav, salt, skadelige
gasser og olietage sasom svovlholdig gas og svovlbrinte
i luften.

» Ved anvendelse pa steder, hvor anlaegget startes og stoppes
hyppigt, eller hvor det kgrer lang tid ad gangen. (Eksempel:
24 timers klimaregulering)

» Nar fadevandet er hardt vand, reduceres befugterens
levetid.

muligt.

Anbefalede intervaller kan hjeelpe til med at seenke
omkostninger pa vedligeholdelse og inspektion.

Bem 3

Levetiden pa befugter-elementet er ca. 3 ar (4.000 timer) ved
fedevand med en hardhed pa: 150 mg/l.

(Levetiden pa befugter-elementet er ca. 1 ar (1.500 timer) ved
fedevand med en hardhed pa: 400 mg/l.)

Arlige driftstimer: 10 timer/dag x 26 dage/

maneder x 5 maneder = 1.300 timer.

Kontakt din forhandler for at f4 naermere oplysninger.
Bemaerk: Beskadigelse som fglge af adskillelse eller renggring
af enhedens indvendige dele er ikke ngdvendigvis omfattet af
garantien, hvis ikke dette arbejde udferes af autoriserede
forhandlere.

m FLYTNING OG BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN

» Kontakt din lokale forhandler for at fa fiernet og installeret
varmeveksleren igen, hvis du flytter, da dette kraever teknisk
viden.

» Denne enhed indeholder chlorfluorcarbon i kglemidlet.
Nar man nedtager, flytter, monterer og vedligeholder
enheden, skal man opsamle kglemidlet i henhold til lokale
miljgbestemmelser.

Kontakt forhandleren for at fa oplysninger herom.

m KONTAKT

Sperg din forhandler vedrgrende service osv. efter salg.
m GARANTIPERIODE
Garantiperiode: Et ar efter installation.

+ Hyvis det er ngdvendigt at reparere klimaanleegget inden
for garantiperioden, skal du kontakte forhandleren.
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