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Lammon talteenottotuuletin

Lammon talteenottotuuletin

* Haluamme kiittaa sinua ostettuasi tdman Daikin-
kokonaislamma&nvaihtimen.

Lue tama kayttdopas huolellisesti, ennen kuin kaytat [Ammodn
talteenottotuuletinta. Oppaassa kerrotaan, miten laitetta kaytetaan
oikein, ja annetaan ohjeita, mikali laitteen kaytdssa ilmenee
ongelmia. Tassa kayttboppaassa kasitellaan vain sisayksikkoa.
Kayta sitd yhdessa ulkoyksikén kayttboppaan kanssa. Luettuasi
tdman oppaan pane se talteen myohempaa kayttda varten.

* Tama yksikkd on VRV-jarjestelman ilmastointilaitteen
valinnaisvarustetyyppi.

Sita kaytetdan yleensa VRV-jarjestelman sisailmastointilaitteen
kanssa.
Sité voidaan kayttaa myos itsendisena jarjestelmana.

* Tama yksikkod ei voi sdatad huonelampdétilaa. Jos se on tarpeen,
ala asenna lammon talteenottotuuletinta yksinaan, vaan asenna
mieluummin toinen sisayksikko.

» Kayta VRV-jarjestelman sisailmastointilaitteen kaukosaadinta
yksikdn ohjaamiseen.
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2 Kanavan kiinnityslaippa 15 Kostutin (luonnollisesti haihduttava tyyppi)
3 Poistoimuri <vain VKM-GBMV1-sarja>
4 limansuodatin (pitkaikainen suodatin) 16  Sihti (mukana)
5 Vaimennin <vain VKM-GBMV1 'sarja>
6 Ohjausrasia 17  Syottovesisailio
7  Huoltokansi <vain VKM-GBMV1-sarja>
8 La&mmonvaihtimen elementit 18 Magneettiventtiili
Se siirtda ldmpda (Iampdtila ja kosteus) sisélta ulkoa <vain VKM-GBMV1-sarja>
otettavan ilman kanssa, vaihtaa ulkoilman samaan tilaan 19  Kaukosaadin (lisavaruste)
kuin sisailman ja tuo sen sitten sisalle. 20 Vaimentimen moottori
9  Nimikilpi 21 EA poistoilma ulos
10 limansyéttotuuletin 22 OA raitis ilma ulkoa (ulkoilma)
11 Suora laajennuskierukka 23 RA paluuilma huoneesta
12 Kaasuputki 24 SA syoéttdilma huoneeseen
13  Nesteputki
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DAIKIN

DX-kierukan ja kostuttimen kanssa  DX-kierukan kanssa

Kokonaislammonvaihdin

VKM50GBMV1 VKM50GBV1 . . o
VKM80GBMV1 VKM80GBV1 Lammon talteenottotuuletin Kayttoopas
VKM100GBMV1 VKM100GBV1 — DX-kierukan kanssa —
. « Al3 kdyta lammon talteenottoyksikkodi paikoissa,
SISALLYS joissa on runsaasti 6ljyista savua, kuten keittidissa,
KUVAT (KUV). oo eeeeeseeeeeeeeeeseee e [1112] tulenarkaa tai syovyttavaa kaasua tai metallipolya.
Lammon talteenottoyksikdn kayttdminen tallaisissa
1T TURVAOHUEET ...ttt 1 oo N . S
" - paikoissa voi aiheuttaa tulipalon tai yksikon vikoja.
2 EI.\_INEN"KAYTTOONOTTOA ........................................... 4 - Al3 kiiyts tulenarkoja materiaaleja (esim. hiussuihketta
3 KAYTTOMENETTELY ..o 8 tai hydnteismyrkkya) lammaén talteenottoyksikén
4 KUNNOSSAPITO....ciiiiiiiiiitee et 1" lahella. Ald puhdista laAmmon talteenottoyksikkoa
SVIANETSINTA ..o 12 orgaanisilla liuottimilla, kun tinnerilla.
6 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU JA TAKUU .............. 14 Orgaanisten liuottimien kaytto voi aiheuttaa lammon

Alkuperaiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet
ovat alkuperaisten ohjeiden kdanndksia.

Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita
tietoja

Tama tuote sisaltaa Kioton pdytakirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja.

Kylmaainetyyppi: R410A

GWP"-arvo: 1975
“ GWP = iimaston lampenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsdadanto voi vaatia
saannollisia tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta.
Kysy lisdtietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

1 TURVAOHJEET

Tama kayttdopas kannattaa lukea huolellisesti ennen kayttoa,
jotta lAmmaon talteenottotuuletinyksikén toiminnoista saadaan
taysi hyoty ja valtetaan virheellisesta kasittelysta aiheutuvat
toimintahairiét. Tata yksikkda koskee ehto "laitteet, jotka eivat
ole julkisessa kaytdssa".

» Tassa oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu
VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, etta
noudatat alla mainittuja varotoimenpiteita: Ne kaikki
ovat tarkeita turvallisuuden takaamiseksi.

A VAROITUS ........ Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta,
jonka valttdmisen laiminlyonti voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

A HUOMAUTUS.... Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta,
jonka valttdmisen laiminlyonti voi
aiheuttaa vahaisen tai kohtalaisen
vamman. Silld voidaan myos varoittaa
vaarallisista menettelytavoista.

* Luettuasi tdman oppaan séilyta se sopivassa paikassa,

jotta voit kdyttaa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy
uudelle kayttajille, muista antaa myo6s opas hanelle.

—A VAROITUS (kdyton aikana)

¢ Huomaa, etta pitkillinen, suora altistuminen lammon
talteenottotuuletinyksikosta tulevalle viilealle tai
lampimalle ilmalle tai liian viileélle tai lampimalle ilmalle
voi vahingoittaa fyysista kuntoasi ja terveyttasi.

« Ali laita esineiti, kuten keppeji tai sormia, ilman
sisddnmeno- tai ulostuloaukkoihin.

Lammon talteenottotuuletinyksikdon puhaltimen nopeiden
siipien koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.

+ Al4 kdyta lAmmon talteenottotuuletinyksikkoda paikassa,
jonka ilmassa on 6ljyhoyrya, kuten ruoka- tai
koneoljyhoyrya.

Oliyhdyry voi aiheuttaa 1ammon talteenottoyksikén
murtumisvaurioita, sdhkoiskun tai tulipalon.

talteenottoyksikén murtumisvaurioita, sahkdiskun tai
tulipalon.

Sahkoiskujen vilttamiseksi dla kdyta laitetta, jos katesi
ovat marat.

Avaa ikkunat ja tuuleta huone, jos syttyvaa kaasua
vuotaa.

Sahkdliitannan kipinat voivat aiheuttaa rajahdyksen, jos
ilmanvaihto on riittdmaton yksikon ollessa paalla tai pois
paalta.

Al3 pese lammoén talteenottoyksikkoa vedella, silld se
voi aiheuttaa sdhkoiskuja tai tulipalon.

(paitsi iimansuodattimet yms.)

Muista pysayttaa laite ja katkaista virta ennen
puhdistusta tai tarkastusta.

Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

Ali milloinkaan tarkasta tai huolla laitetta itse.

Pyyda patevaa huoltomiesta suorittamaan nama tyot.
(pateva huoltomies)

Varo tulta kylmaainevuodon sattuessa.

Jos Iammdn talteenottoyksikké ei toimi oikein, eli se ei tuota
viileaa tai lamminta ilmaa, syyna voi olla kylmaainevuoto.
Pyyda apua paikalliselta jalleenmyyjalta. LAmmon
talteenottoyksikdsséa oleva kylmaaine on turvallista eika
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta kuitenkin vuotaa ja joutuu
kosketuksiin polttimen, [ammittimen tai lieden liekin kanssa,
vaarallisia yhdisteitad voi syntya. Sammuta lammaon
talteenottoyksikkd ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaéan.
Kaynnista [Bmmon talteenottoyksikkd, kun ammattitaitoinen
teknikko on varmistanut, ettd vuoto on korjattu.

Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaén, jos lammon
talteenottoyksikko joutuu veden alle luonnon-
mullistuksen, kuten tulvan tai hirmumyrskyn, takia.

Ala tallaisessa tapauksessa kayta lammon talteenotto-
yksikkda, silla seurauksena voi olla toimintahairio,
sahkoisku tai tulipalo.

Kéaynnista tai pysdyta lammon talteenottoyksikko
kaukosaitimelli. Ala koskaan kaytéa paavirtakytkinti
tahan tarkoitukseen.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto. Lisaksi
jos sahkokatkon varalta on tarjolla automaattinen uudelleen-
kaynnistysohjaus ja virta palautuu, tuuletin py6rii akillisesti
ja voi aiheuttaa vammoja.

Kysy paikalliselta jalleenmyyjélta tietoja lammon
talteenottoyksikon sisdapuolen puhdistuksesta.

Vaarin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa muoviosien
sarkymisen, vesivuotoja ja muita vaurioita sekd sahkdiskuja.
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— /\ HUOMAUTUS (Kaytsn aikana)

Al3 kayti lammoén talteenottoyksikkd muuhun kuin sen
suunniteltuun tarkoitukseen.

Ala kayta lammén talteenottoyksikkéa tarkkuuskojeiden,
ruoan, kasvien, eldimien tai taideteosten jadhdytykseen,
silla se voi vaikuttaa vahingollisesti kyseisen kohteen
suorituskykyyn, laatuun ja/tai pitkaikaisyyteen.

Al3 sijoita avotulta tuottavia laitteita limmoén
talteenottoyksikosta tulevaan ilmavirtaan, silla se voi
heikentda polttimen palamista.

Al aseta limmittimi3 suoraan lammén talteenotto-
yksikon alle, koska niiden tuottama lamp6 voi aiheuttaa
muodonmuutoksen.

Varmista, etta lapset, kasvit tai elaimet eivat ole suoraan
alttiina lammon talteenottoyksikosta tulevalle
ilmavirralle, koska silld voi olla haittavaikutuksia.

Al sijoita tulenarkoja suihkeita limmén talteenotto-
yksikon tai sisatilojen imu- ja poistoséleikodiden lahelle
tai kdyta niitd sen lahella, silla seurauksena voi olla
tulipalo.

Katkaise virta, jos lammon talteenottoyksikkoa ei
kayteta pitkdan aikaan.

Muuten IldAmmon talteenottoyksikkd voi kuumentua tai syttya
tuleen pdélyn kertymisen takia.

Al3 tuki ilman sisddnmeno- tai ulostuloaukkoja.

Jos tuuletin ei puhalla ilmaa koko huoneeseen, se voi
aiheuttaa hapenpuutetta, joka voi johtaa terveyden
heikentymiseen tai pitkdan kestaviin terveysongelmiin.

Al kaytd 1ammon talteenottotuuletinyksikkoa ilman
ilmansuodatinta.

Se voi aiheuttaa toimintahairion, kun lika tai poly tukkii
l&mmonvaihtoelementin.

Kayta kasineitd puhdistuksen aikana.

Puhdistaminen ilman kasineita voi aiheuttaa vammoja.

Al3 koskaan pura kaukosaadinta.

Sisaosien koskettaminen voi aiheuttaa sahkéiskuja tai
tulipalon.

Kysy tietoja sisaisista tarkastuksista ja sdadoista
paikalliselta jalleenmyyjalta.

Ali aseta esineiti ulkoyksikon vilittéméain liheisyyteen
alaka anna lehtien ja muiden roskien keradntya yksikon
ympdrille.

Lehdet ovat pesépaikkoja pieneléimille, jotka voivat paasta
yksikdn sisdan. Yksikk6on paastyaan tallaiset eldimet voivat
aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon sahkoosia
koskettaessaan.

Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen tai
tarkastuksen aikana.

Toita taytyy tehda korkealla, mika vaatii aarimmaista
varovaisuutta. Jos telineet ovat epavakaat, saatat pudota tai
kaatua ja loukkaantua.

Al3 aseta vetti sisiltivia astioita (kukkamaljakoita tms.)
lammon talteenottoyksikon paélle, silla seurauksena
voi olla sdhkoiskuja tai tulipalo.

Lapset ja henkil6t, jotka eivat kykene kayttamaan
ilmastointilaitteita, eivat saa kayttaa laitetta ilman
valvontaa.

Seurauksena voi olla vammoja tai séahkdisku.

Lapsia on valvottava, jotta he eivit paase leikkimaan
sisayksikolla tai sen kaukosaatimella.

Jos lapsi kayttaa laitetta vahingossa, seurauksena voi olla
vammoja tai sdhkodisku.

—A VAROITUS (asennusta varten)
* Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta edustajaltasi.

Jos teet tydn itse seurauksena voi olla vesivuotoja,
sahkoiskuja tai tulipalo.

Asennuksessa on noudatettava asennusoppaan ohjeita.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa vuotamista, sahkoiskun
tai tulipalon. Yksikdn putoaminen voi aiheuttaa vammoja.
Al3 sijoita 1Ammon talteenottoyksikkéi tiloihin jossa
lampdotila sen ympariston tai sisatilojen imu- ja
poistosaleikdiden ympadrilld voi laskea alle nollan.
<vain VKM-GBMV1-sarja>

Vesiputkissa, kostutinelementissa, solenoidiventtiileissa ja
muissa komponenteissa oleva vesi voi jaatya aiheuttaen
rikkoutumisen ja vuotoja.

Poistoilmaa ei saa paasta ulkoilman ottoaukkoon.
Muuten huoneilma voi pilaantua ja vaarantaa terveyden.
Sijoita ulkoilman ottoaukko niin, etta siihen ei paase
palamisilmaa tms. sisaltavaa poistoilmaa.

Virheellinen asennus voi aiheuttaa huoneessa
hapenpuutetta, josta voi seurata vakavia tapaturmia.
Kaikki sdahk6asennustyo6t tulee antaa valtuutetun
sahkoasentajan tehtavaksi.

Kysy paikalliselta jalleenmyyjalta tietoja johdotuksesta. Al4
koskaan tee sita itse.

Varmista, ettd yksikolle on varattu erillinen virtapiiri ja
etta valtuutettu sahkourakoitsija on tehnyt kaikki
sahkotyot paikallisten lakien ja saddésten mukaisesti.
Riittdmaton virtapiirin kapasiteetti tai virheelliset sdhkoty6t
voivat aiheuttaa séhkoiskuja tai tulipalon.

Muista maadoittaa lammon talteenottoyksikko.

Ala maadoita lammén talteenottoyksikkda vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan. Puutteellinen
maadoitusty6 voi aiheuttaa sdhkoiskuja tai tulipalon.
Salaman tai muun lahteen aiheuttama korkea syoksyvirta
voi vaurioittaa 18mmon talteenottoyksikkoa.

Muista asentaa maavuotokatkaisin.

Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sahkoisku tai tulipalo.

Asenna yksikko tukevalle alustalle, joka kestda sen
painon.

Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla yksikdn
putoaminen, mika voi aiheuttaa vammoja.

Liitda kaukosaadin oikeaan malliin.

Se voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

Al3 liitd muita sihkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Kysy jalleenmyyijalta toimintaohjeita kylméaainevuodon
sattuessa.

Jos lammon talteenottotuuletinyksikké asennetaan pieneen
huoneeseen, on huolehdittava siita, ettéd kylmaainevuodon
sattuessa sen maara ei ylita sallittua pitoisuusrajaa. Muuten
seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.
Ali asenna lammén talteenottoyksikkdi paikkaan, jossa
se saattaa joutua alttiiksi tulenaran kaasun vuodolle.
Kaasuvuodon sattuessa kaasun kerddntyminen Iammon
talteenottoyksikon lahelle voi aiheuttaa tulipalon.
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—/\ HUOMAUTUS (asennusta varten) ——————— | _ /\ vaRoITUs (SIMamisté ja uudelleenasennusta/

& korjausta varten
* Ald asenna lammon talteenottotuuletinyksikkoa tai o . . ) ) . I
ilman imu/poistosileikkdi seuraaviin paikkoihin: * Alda muunna lammon talteenottotuuletinyksikkoa.

1. Tilat, jotka ovat alttiina korkealle Iimpétilalle tai Se voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.
avotulelle. » Kysy paikalliselta jalleenmyyijalta tietoja lammon
Vilts paikkaa, jossa lampétila iiman talteenottotuuletin- talteenottoyksikon siirtamisestd ja asentamisesta
yksikon ja ilman imu/poistosaleikon lahella ylittaa 40°C. uudelleen.
Jos yksikkoa kaytetaan korkeassa lampétilassa, Vaarin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, sédhkoiskuja tai
seurauksena voi olla iimansuodattimen ja lamménvaihto- tulipalon.
elementin muodon muuttuminen tai moottorin palaminen. * Al pura tai korjaa yksikkoa itse.

2. Tilat, kuten keittiét yms., joissa on 6ljyhéyryja. Se voi aiheuttaa sahkaéiskun tai tulipalon.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon. Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tallaisten tdiden

3. Tilat, kuten koneisto- ja kemialliset laitokset, joissa teettamisté varten.
muodostuu esimerkiksi myrkyllistd kaasua tai + Ali kallista lammén talteenottotuuletinyksikké3, kun
materiaalin, kuten hapon, eméaksen, orgaanisten irrotat sita.
liuottimen ja maalien, syovyttavia komponentteja. Yksikon sisélla oleva vesi voi tippua tai vuotaa ja joutua
Tilat, joissa palavan kaasun vuoto on todennakoéinen. huonekalujen paalle tms.
Se voi aiheuttaa kaasumyrkytyksen tai tulipalon. « AlA siirra tai asenna kaukosaidinti uudelleen itse.

4. Kosteudelle alttiit tilat, kuten kylpyhuoneet. Vaarin tehty asennus voi aiheuttaa sahkoiskuja tai tulipalon.
Seurauksena voi olla sdhkdvuoto tai -isku ja muu vika. Ota yhteys jalleenmyyjaan.

5. Tilat, joissa lampatila on pakkasen puolella. + Jos lammon talteenottotuuletinyksikossa on
<vain VKM-GBMV1-sarja> toimintahairio (siita lahtee palavan hajua tms.), katkaise
Yksikon kayttdminen alle 0°C:n lampétilassa voi aiheuttaa yksikoén virta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain.
valutusastian, syott6- ja poistoputkien, Kaytoén jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
kosteutuselementin, solenoidiventtiilien ja muiden osien sarkymisen, sahkaiskuja tai tulipalon.
jaatymisen, josta voi seurata tapaturmia.

6. Sdhkomagneettisia aaltoja lahettavien laitteiden <TARKISTUSLUETTELO TURVALLISUUSOHJETTA
ldhelle. LUKUUN OTTAMATTA>
Séhkémagneettiset aallot voivat hairitd ohjaus- Alla olevat kohdat taytyy tarkistaa, Pyyda paikalliselta jéalleen-
jarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston toimintahairioita. myyjalta apua, jos olet epavarma tai et voi tarkistaa sité itse.

7. Tilat, joissa on paljon hiilimustaa. = ASENNUSPAIKAN VALINNAN
Hiilimusta tarttuu ilmansuodattimeen ja lBmmaonvaihto- TARKISTUSLUETTELO

elementtiin ja tekee niista kayttékelvottomia.
* Onko lumisuojauksesta huolehdittu?
Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.
* Varmista, ettd asennuspaikan lampétila ja kosteus ovat
kayttoalueella ja etteivat ne ylita rajaa.

* Onko ulkoyksikko asennettu paikkaan, jossa on hyva
ilmanvaihto eika esteita ymparilla?

+ Ali kiyta seuraavissa paikoissa.
a.Paikat, joiden ilmassa on mineraalidljya, kuten poradljya.

Ala asenna kylmaan varastoon tai muuhun tilaan, jossa on b.Paikat, joiden ilmassa on suolaa, kuten rannikkoalueet.
alhainen 1ampétila, tai lahelle [ammitettavia uima-altaita. c. Paikat, joiden ilmassa on rikkikaasua, kuten kuumat
Seurauksena voi olla sahkdisku ja tulipalo. lahteet. )
+ Asenna kaksi ulkokanavaa alaspiin kalteviksi, jotta d.Paikat, joissa verkkojannite vaihtelee, kuten tehtaat.
yksikkoon ei paidse sadevetti. e.Autot tai laivat.
Jos téta ei tehda huolellisesti, rakennukseen voi paasta f. Paikat, joiden iimassa on hoyrya tai roiskunutta ljya,
vettd, joka vaurioittaa huonekaluja ja aiheuttaa sahkoéiskuja kuten keittic.
ja tulipalon. g.Paikat, joissa on sdhkdmagneettisia aaltoja tuottavia
* Erista kaksi ulkokanavaa kondensaation estamiseksi mekaanisia laitteita.
(tarvittaessa myos sisdkanava). h.Paikat, joissa on hapanta tai emaksista hoyrya.
Jos tata ei tehdd huolellisesti, rakennukseen voi paasta * Onko lumisuojauksesta on huolehdittu?
vetta, joka vaurioittaa huonekaluja jne. Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

» Kayta sdhkoeristystd putken ja seinan vilissa, kun

kaytetdadn metalliputkia metalli- tai johdinsaleiden tai = SAHKOKYTKENTATOIDEN

metallipinnoitteiden valista vientiin puurakennuksissa. TARKISTUSLUETTELO
Seurauksena voi olla sahkoisku ja tulipalo. » Kaikki sdhkdasennustyét tulee antaa valtuutetun

+ Asenna tyhjennysputkisto asianmukaisesti taydellisen sahko6asentajan tehtévaksi.
tyhjennyksen varmistamiseksi. Al3 tee toita itse. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.
Jos tyhjennysputkistoa ei ole asennettu asianmukaisesti, - Sahkokytkennit on tehtiva paikallisten maaraysten
tyhjennys ei toimi. Talléin tyhjennysputkistoon voi kertya mukaisesti.

likaa ja roskia aiheuttaen vesivuodon. Jos néin tapahtuu,
pysayta Iammodn talteenottotuuletinyksikkd ja pyyda apua
paikalliselta jalleenmyyijalta.

+ Al4 laita kaukosaadinta paikkaan, jossa se voi kastua.
Jos kaukosaatimeen paasee vetta, seurauksena voi olla
sahkdvuoto ja elektronisten osien vahingoittuminen. Se voi
aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

* Onko ilmastointilaitteella erillinen virtapiiri?
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s KAYNTIAANEEN LITTYVA TARKISTUSLUETTELO

* Onko yksikko6 asennettu seuraavanlaisiin paikkoihin?
a.Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikén
painon ja joka ei vahvista kdyntidanta tai tarinaa.

b.Paikka, jossa ulkoyksikdn ilman ulostulon I&mmin ilma tai

melu ei hairitse naapureita.

* Onko ulkoyksikon ilman ulostuloaukon ldhelld esteita?

Ne voivat alentaa tehoa ja voimistaa kayntiaanta.

» Jos kayton aikana kuuluu epanormaalia &anta,
ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjaan.

s POISTOPUTKISTON JA VEDENSYOTON
ASENNUKSEN TARKISTUSLUETTELO

» Varmista, ettd poisto toimii kunnolla.
Jos jaahdytyskaytdn aikana ulkoyksikén poistoputkesta ei
tule vetta, lika tai pdly voi tukkia putken ja aiheuttaa
vesivuodon sisayksikdsta.
Lopeta yksikdn kaytto ja ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan.

2 ENNEN KAYTTOONOTTOA

Tama kayttdopas koskee alla mainittuja jarjestelmia, joissa on

standardiohjaus. Ennen kayttddnottoa ota yhteys paikalliseen

jalleenmyyjaan saadaksesi tiedot oman jarjestelmasi tyyppia ja

merkkia vastaavasta toiminnasta.

Jos laitteessasi on mukautettu ohjausjarjestelma, pyyda
paikalliselta jalleenmyyjaltd omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

2.1 OSIEN NIMET (katso kuva 1)

(1) Ripustuskoukku
(2) Kanavan kiinnityslaippa
(3) Poistoimuri
(4) llmansuodatin (pitkdikainen suodatin)
(5) Vaimennin
(6) Ohjausrasia
(7) Huoltokansi
(8) Lammonvaihtimen elementit
(9) Nimikilpi
(10) limansyottétuuletin
(11) Suora laajennuskierukka
(12) Kaasuputki
(13) Nesteputki
(14) Poistoaukko

(15) Kostutin (luonnollisesti haihduttava tyyppi)
<vain VKM-GBMV1-sarja>

(16) Sihti (mukana) <vain VKM-GBMV1-sarja>
(17) Syéttdvesisailid <vain VKM-GBMV1-sarja>
(18) Solenoidiventtiili <vain VKM-GBMV 1-sarja>
(19) Kaukosaadin (lisavaruste)

(20) Vaimentimen moottori

(21) EA poistoilma ulos

(22) OA raitis ilma ulkoa (ulkoilma)

(23) RA paluuilma huoneesta

(24) SA syo6ttdilma huoneeseen

2.2 ETAOHJAINYKSIKKO JA VAIHTOKYTKIN:

KUNKIN KYTKIMEN JA NAYTON NIMI JA
TOIMINTO (katso kuva 3)

* Vain tahdella (*) merkityt kohdat ovat yksikdn toimintoihin ja

nayttoon liittyvia selityksid. Merkitsemattdmat kohdat ovat
yhdistettyjen ilmastointilaitteiden toimintoja. Jos kaytetaan
sellaisten toimintojen painikkeita, jotka eivat ole kaytetta-
vissa (painikkeet, joita ei kuvata tekstissa), esiin tulee
ilmoitus "NOT AVAILABLE". Kysy paikalliselta jalleen-
myyijalta lisatietoja naista toiminnoista (painikkeista).

*1 ON/OFF-painike
Jarjestelma kaynnistyy painiketta painettaessa.
Jarjestelma pyséahtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

*2 Toiminnan merkkivalo (punainen)
Merkkivalo syttyy toiminnan aikana tai vilkkuu
toimintahairién aikana.

*3 Naytto " " (vaihto ohjauksessa)
Voi ndkya VRV-jarjestelman ilmastointilaitteeseen
yhdistettyna.
Lammitysta/jaahdytysta ei voi vaihtaa kaukosaatimella,
kun tdma kuvake on nakyvissa.

4 Naytto " " (keskitetyssa ohjauksessa)
Kun tdma nayttd on nakyvissa, jarjestelma on keskitetyssa
ohjauksessa. (Tama ei ole standardimé&arittely.)

5 POISSA KOTOA -KUVAKE " |{]«"
Poissa kotoa -kuvake osoittaa Poissa kotoa -toiminnon

tilan.
PAALLA Poissa kotoa -toiminto on otettu
kayttéon.
VILKKUU Poissa kotoa -toiminto on aktiivinen.
POIS Poissa kotoa -toiminto on poistettu
kaytosta.

*6 Nayttdo " (6/®2) " (jaanpoisto/kuumakaynnistys)
Tama voi nakya, kun ulkoyksikdn kierukan jaatyminen
lisdantyy lammitystilassa.

7 Naytto " <a -" (ilmanpuhdistin)
Kun naytdlla nakyy tdma symboli, tuuletusyksikkd on
kaynnissa.

8 Naytto " ¢ "" (""" (A "" % "" je: " (toimintatila:
TUULETIN, KUIVAUS, AUTOMAATTINEN,
JAAHDYTYS, LAMMITYS)

Tama nayttaa yhdistetyn ilmastointilaitteen toimintatilan.

* VRVIll-jarjestelmassa ei ole [ammitysta (vain
jaahdyttava -tyyppi).

* " {A} " on kaytettavissa vain jarjestelmissa, jotka
jaahdyttavat ja lammittdvat samaan aikaan.

9 Kaukoséaitimen termostaatti
Tama tunnistaa lampdtilan kaukosaatimen ympaérilla. Se ei
ole sama kuin lAmmonvaihdinyksikén huoneen paluuilman
(RA) lampdtila.

*10 Naytt6 “%" “%“ ll%ll

Tama nayttaa tuuletustilan.

11 KORKEIN ASETUSLAMPOTILA "5 & Taxn

Korkein asetuslampétila ilmoittaa korkeimman
asetuslampdtilan rajakaytossa.

*12 AJASTIMEN KUVAKE "@"

Tama kuvake ilmoittaa, etta ajastin on otettu kayttoon.
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13

*14

15

*16

17

*18

*19

*20

*21

*22

*23

24

25

26

27

*28

*29

Nayttd " @ < " (tarkastus/koekaytt6)
Tarkastus/testauspainiketta painettaessa naytdssa nakyy
tila, jossa jarjestelma silla hetkella on.

+ Ald kAyta normaalikaytdssa (vain huoltoteknikko/
asentaja).

OFF-KUVAKE "OFF"
Tama kuvake ilmoittaa, ettd ajastinta ohjelmoitaessa
valittiin OFF-toiminto.

ALHAISIN ASETUSLAMPOTILA " 5 min "
Alhaisin asetuslampétila ilmoittaa alhaisimman
asetuslampétilan rajakaytossa.

TOIMINTAKUVAKKEET "12345"
Nama kuvakkeet ilmoittavat ajastimen kunkin paivan
toimenpiteita.

Naytto " :_:':'_:;'%D " (asetuslampaotila)

Tama nayttaa yhdistetyn ilmastointilaitteen
asetuslampétilan.

Sita ei naytetd, kun yksikkda kaytetdan itsendisena
jarjestelmana.

Tuuletustilan valintapainike
Tata painamalla vaihdetaan tuuletustilaa.

Puhallinnopeuden saatopainike
Tata painamalla ohjataan tuulettimen nopeutta.
(Katso kohta 30.)

Tarkastus/koekayttopainike
Ei kayteta, vain huoltotarkoituksiin.

OHJELMOINTIPAINIKE " &>

Tama painike on monitoimipainike.

Kayttajan aikaisemmista toimenpiteista riippuen
ohjelmointipainikkeella voi olla eri toimintoja.

AJASTIMEN PAINIKE " O&"

Talla painikkeella otetaan ajastin kayttoon tai poistetaan se
kaytosta.

Ajan ohjelmointipainike

Talla painikkeella ohjelmoideen kaynnistys- ja/tai
pysaytysaika.

Naytté " = " (ilmavirran siiveke)
Tama nayttaa yhdistetyn ilmastointilaitteen ilmavirran
siivekkeen suunnan ja tilan.

Lampéotilan asetuspainike

Painiketta kdytetdan tahan yksikkdon yhdistetyn
ilmastointilaitteen halutun Iampétilan asettamiseen.
Tata painiketta ei voi kayttaa talle yksikélle.

Tama yksikko ei voi muuttaa lampotila-asetusta.

ASETUSPISTE/RAJAPAINIKE "® &"
Tama painike vaihtaa toimintojen asetuspiste, rajakaytto
tai QFF (vain ohjelmointitila) valilla.

TOIMINNAN MUUTOS/MIN-MAX -PAINIKE ﬁ?ﬁfﬁ
Tama painike on monitoimipainike. Kayttajan
aikaisemmista toimenpiteista riippuen silld voi olla

seuraavat toiminnot:

1 Valitse asennuksen toimintatila (TUULETIN,
KUIVAUS, AUTOMAATTINEN, JAAHDYTYS,
LAMMITYS).

2 Vaihda rajakaytossa ala- ja ylalampdtilan valilla.

VIIKONPAIVAN ILMAISIN " }JONTUE WED THU FRI SATSUN™
Viikonpaivan ilmaisin osoittaa nykyisen viikonpaivan (tai
asetuspaivan luettaessa tai ohjelmoitaessa ajastinta).
KELLONAYTTO " 55:55"

Kellonayttd osoittaa nykyisen ajan (tai tapahtuma-ajan
luettaessa tai ohjelmoitaessa ajastinta).

*30 Naytto " @@ e | HHHA " (puhaltimen nopeus)

Naytdssa nakyy valittu puhaltimen nopeus.

* Tama nakyy vain, kun tuulettimen
nopeudenvalintapainiketta painetaan. Tama nayttaa
yleensa yhdistetyn ilmastointilaitteen tuulettimen
asetusvoimakkuuden.

*31 ELEMENTIN PUHDISTUSAJAN KUVAKE " <"
Tama kuvake ilmoittaa, ettd elementti taytyy puhdistaa.

*32 Naytté " £~ " (ilmansuodatin pitidé puhdistaa)
Katso "4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA".

*33 Naytto " o " (tuuletus)
Tama nayttd ilmoittaa, ettéd kokonaislammaonvaihto on
kaynnissa.

*34 Naytto "NOT AVAILABLE"

* "NOT AVAILABLE" saattaa nakya muutaman sekunnin
ajan, jos painetun painikkeen toiminto ei ole kaytetta-
vissa yksikdssa tai ilmastointilaitteessa.

* "NOT AVAILABLE" nakyy vain silloin, kun yhdessakaan
sisayksikOssa ei ole kyseista toimintoa, kun kaytetaan
useita yksikoitd samaan aikaan. Sita ei nayteta, jos
toiminto on kaytettavissa edes yhdessa yksikossa.

35 limastointilaitteen puhallinnopeuden saatopainike
Painikkeella valitaan tdhan yksikk66n yhdistetyn
ilmastointilaitteen tuulettimen nopeus.

36 limavirran suunnan saatopainike
Painikkeella valitaan tdhan yksikk66n yhdistetyn
ilmastointilaitteen ilmavirran suunta.

*37 Suodatinsymbolin nollauspainike
Katso "4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA".

HUOMAA

» Toisin kuin todellisissa kayttétilanteissa, kuvan 3 nayttd
nayttda kaikki mahdolliset ilmaisimet.

» Jos suodattimen merkkivalo syttyy, puhdista ilmansuodatin
kohdan "4 KUNNOSSAPITO" mukaisesti.
limansuodattimen puhdistuksen ja paikoilleen asennuksen
jalkeen paina etdohjainyksik0ssa olevaa suodatin-symbolin
kuittauspainiketta. Suodattimen symboli havida naytosta.

* Vain tahdella (*) merkityt kohdat ovat yksikén toimintoihin ja
nayttdon liittyvia selityksia.

Merkitsemattdomat kohdat ovat yhdistettyjen
ilmastointilaitteiden toimintoja.
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2.3 JARJESTELMIEN SELITYS

Tasta yksikosta voidaan tehda kahden eri jarjestelmén
osa: osa yhdessa VRVIl-jarjestelman ilmastointilaitteiden
kanssa kaytettivaa yhdistettya toimintajarjestelmaa tai
itsendinen jarjestelma, joka kayttaa vain lammon
talteenottotuuletinta. Yksikko tarvitsee toimivan kauko-
saatimen, kun sitd kdytetdan itsendisena jarjestelmana.
Kysy ennen kayttoa paikalliselta jalleenmyyjalta tietoja
siitd, millainen jarjestelma on asennettu.

Tietoja kaukosaatimen kaytosta sisdayksikon ja keskus-
ohjauksen kanssa on kunkin yksikon kdyttéoppaassa.

Katso kaukosaatimien kayttéohjeita niiden kayttooppaista.

s KAYTTO ERI JARJESTELMIEN KANSSA

Esimerkkijarjestelma (katso kuva 2)

Yhdistetty kdyttojarjestelma VRVIIl-jarjestelmien kanssa
[Kaytto]

limastointilaitteen kaukosaadin kdynnistaa ja pysayttaa
ilmastointilaitteen ja IAammon talteenottotuuletinyksikodn.

Voit myds valita tuulettimen nopeuden ja tuuletustilan.

Katso "3 KAYTTOMENETTELY".

Valitse toiminnan valintapainikkeella tuuletus valiaikoina,
kun kaytetaan vain lammdn talteenottotuuletinyksikkoa.
(Katso 2.4)

Esimerkkijarjestelma (katso kuva 2)

Itsendinen jarjestelma

[Kaytto]

Lammon talteenottotuuletinyksikké voidaan kaynnistaa ja
sammuttaa kaukosaatimella.

Voit myds valita tuulettimen nopeuden ja tuuletustilan.
Katso "3 KAYTTOMENETTELY".

HUOMAA

+ Tama yksikko ei voi sdataa huonelampdtilaa. Jos se on
tarpeen, ala asenna lammon talteenottotuuletinta yksindan,
vaan asenna mieluummin toinen sisayksikko.

2.4 TIETOJA KANAVAN
SUORALIITANTAJARJESTELMASTA

Asennusesimerkkeja

Kanavan suoraliitdntgjarjestelma

(HC0007)

HUOMAA)

+ Jarjestelmaa taytyy kayttaa ilmastointilaitteen kanssa
lukittuna.

+ A4 liita siséyksikon poistopuoleen.

Itsendinen kanavajarjestelma

(HC0008)

Lammon talteenottotuuletinyksikk6a ei voi kayttaa
itsendisesti, kun ilmastointilaite on liitetty lammon
talteenottotuuletinyksikkoon kanavan kautta. Valitse
lammon talteenottotuuletinyksikkoa kaytettdessa
ilmastointilaitteen tuuletintila ja pieni tuulettimen
voimakkuus.

Kaukosaadin sisayksikkoa varten

1

-
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o 1]

o

& ="

I\

1 Kayttotilan nayttd
"Ventilation" tulee nakyviin.

2 Toimintatilan valintapainike

+ Aina kun toiminnan valintapainiketta painetaan, toimintatilan
nayttd vaihtuu seuraavan kuvan mukaisesti.
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Esimerkki 1:
Kaukosaadin BRC1D527 tai vastaava.
Nayttoé vaihtuu seuraavalla tavalla.

Kun ilmastointilaitetta ja lammoén
talteenottotuuletinyksikkoa ei ole liitetty kanavan kautta

F\

<Toimintatila>

VRV:

Jaahdytystila

Lammon talteenottotuuletin:
Lammonvaihtotila

VRV:

Tuuletintila

Lammon talteenottotuuletin:
Lammonvaihtotila

VRV:

Pysayttaminen

Lammon talteenottotuuletin:
Lammonvaihtotila

|
—
Kun ilmastointilaitetta ja lammon
talteenottotuuletinyksikkoa on liitetty kanavan kautta

F\

<Toimintatila>

VRV:

Jaahdytystila

Lammon talteenottotuuletin:
Lammonvaihtotila

VRV:

Tuuletintila

Lammon talteenottotuuletin:
Lammonvaihtotila

HUOMAA) Nykyinen tuuletustila voi ndkya ja olla
valittavissa kaukosaatimessa.

* Kun nayttd6n ilmestyy symboli " £5"(ilmansuodatin
puhdistettava), pyyda patevaa ammattihenkil6a
puhdistamaan suodattimet (katso luku
"4 KUNNOSSAPITO").

2.5 YOAJAN VAPAA JAAHDYTYSKAYTTO
<AUTOMAATTINEN LAMMONPOISTOTOIMINTO
YOAIKAAN>
Yb6ajan vapaa jadhdytyskayttd on energiaa sdastava toiminto,
joka toimii Gisin ilmastointilaitteiden ollessa sammutettuna.
Se vahentaa jadhdytyskuormaa aamulla, kun ilmastointilaite
kaynnistetaan, tuulettamalla sisédlampdétilaa nostavia
toimistolaitteita sisaltavat huoneet.
* Ydajan vapaa jdahdytyskayttd toimii vain jadhdytyksen
aikana ja VRV-jarjestelmiin liitettyna.
» Y0ajan vapaa jaahdytyskayttoé on asetettu tehdas-
asetuksissa pois kaytosta, joten pyyda paikallista
jalleenmyyjaa ottamaan se kayttdon, jos aiot kayttaa sita.

Toimintakuva

A
40

30

20

% f
%OFF I

22:00 24:00 B
A Toimintatilan lampétila (°C)
B Seuraava aamu (aika)
C Yobajan vapaa jaahdytyskayttd

(e)

(d)

a) Ulkolampdtila
b) Sisalampétila

(

(

(c) Asetuslampdtila

(d) llmastointilaitteen toimintatila
(

e) Kokonaislammonvaihtimen toimintatila

= YOAJAN VAPAA JAAHDYTYSKAYTTO -KUVAN
SELITYS

Yksikkd vertailee sisa- ja ulkoldmpétiloja, kun ilmastointikayttd
pysahtyy yon ajaksi. Jos seuraavat ehdot tayttyvat, toiminta
kaynnistyy, ja kun sisdlampétila saavuttaa ilmastointiasetuksen,
toiminta pysahtyy.

<Ehdot>

[1] Sisalampdtila on korkeampi kuin ilmastointiasetus ja

[2] ulkolampétila on alhaisempi kuin sisalampétila.

Jos ylla olevat ehdot eivat tayty, arviointi tehdaan uudelleen
60 minuutin valein.
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3 KAYTTOMENETTELY

3.1 JAAHDYTYS-, LAMMITYS- JA VAIN
TUULETINKAYTTO (katso kuva 4)
[VALMISTELUT]

+ Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin
paalle 6 tuntia ennen kayttddnottoa.
Al3 katkaise virtaa lammitys- tai ja&hdytyskauden aikana.
Nain varmistetaan pehmea kaynnistys.
g~ Paina toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja
valitse haluttu toimintatila:

" " Jadhdytys
" se: " Lammitys
" ¢ " Pelkka tuuletinkayttd

HUOMAA

" —

« "[A)" voidaan asettaa vain jarjestelmissa, jotka jaahdyttavat

ja lammittdvat samaan aikaan.
" EHA& " nakyy kaikissa kaukosaatimissa, kun
kaytetdan vain jadhdyttavaa VRV-jarjestelmaa, mutta
vain # ja e voidaan asettaa.

+ Valitse toimintatila kaukosaatimessa, jossa ei nay
"L BA
Toimintoja 2 , :e: ja {A} (vain samanaikaisesti
jadhdyttavat/lammittavat jarjestelmat) ei voi valita
kaukosaatimissa, joissa se nakyy.

Katso kohta 3.2, jos "[ E.% " nakyy.

(. Palauta tuuletustilan valintapainiketta, jos haluat vaihtaa
tilan.
Nayttd vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa aina, kun
painiketta painetaan.

Vi ]
&@ 9 e L NG

Automaattinen tila Lammonvaihtotila  Ohitustila

HUOMAA

+ Tuuletustilaa ei tarvitse vaihtaa, koska tilaksi on jo valittu
automaattinen tila.

@~ Palauta tuuletuspuhaltimen nopeuspainiketta, jos haluat
vaihtaa puhaltimen nopeutta.
Nayttdé vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa aina, kun
painiketta painetaan.

e
L H

L = matala, H = korkea

Valinnan jalkeen tuuletuspuhaltimen nopeusnayttd
poistuu nakyvista.

Lis&ksi yhdistetyn ilmastointilaitteen puhaltimen nopeus
naytetaan.

HUOMAA

+ Tuulettimen nopeustilaa ei tarvitse vaihtaa, koska tilaksi on jo
valittu matala tai korkea asentajan toimesta.

iy~ Paina ON/OFF-painiketta.
Laitteen toimintaa ilmaiseva valo syttyy ja jarjestelma
alkaa toimia.

Jarjestelman pysadyttaminen
Paina ON/OFF-painiketta viela kerran. Toiminnan merkkivalo
sammuu. Yksikko pysahtyy.

+ Toiminnan paattymisen jalkeen tuuletin voi jatkaa toimimista
noin minuutin ajan.
 Tuuletin voi pysahtya, mutta se ei ole vika.

HUOMAA

+ Al4 katkaise virtaa heti, kun toiminta on loppunut. Odota
vahintaan 5 minuuttia.
Muuten seurauksena voi olla vuoto tai toimintahairié.

+ Al muuta toimintoja toistuvasti lyhyen ajan sisalla.
Seurauksena voi olla toimintahairion lisaksi myds
kaukosaatimen kytkinten tai releiden vioittuminen.

+ Ala milloinkaan paina kaukosaatimen painiketta kovalla,
suipolla esineella.
Kaukosaadin saattaa vaurioitua.

m TOIMINTATILAN KUVAUS

Jashdytystila
*

Automaattinen

Lammitystila :e: tila (%)

Tama valitsee
automaattisesti
vaihtoehdon

" * " tai " 5::.:1:; ll.
Tuuletintila ¢

Tuuletustilassa toimiessaan yksikkd Toimii vain
saataa ulkoilman sisalampdtilaan ja tuo | tuuletustilassa.

sen sitten huoneeseen. Yksikko kasittelee
ulkoilmaa

kayttamalla

lammonvaihdin-
elementtia mutta
ei DX-laajennus-

kierukkaa.

HUOMAA

+ Téma yksikkd ei voi sdataa huoneldmpdtilaa. Jos se on
tarpeen, ala asenna lammon talteenottotuuletinta yksinaan,
vaan asenna mieluummin toinen sisayksikkd.
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m TUULETUSTILAN KUVAUS

HUOMAA

Automaattinen tila 2 :

Yhdessa VRVIll-jarjestelman
ilmastointilaitteen kanssa

Yksikko vaihtaa automaattisesti g -
ja ~gp -tilan valilla VRV-jarjestelman
ilmastointilaitteen tietojen (lammitys,
jaahdytys, tuuletin ja asetuslampdtila)
ja lammodn talteenottotuuletinyksikdn
(sisa- ja ulkolampadtila) tietojen
perusteella.

Itsendinen jarjestelma

Yksikk6 vaihtaa automaattisesti g -
ja g -tilan valilla, kun se on
yhdistetty ilmastointilaitteeseen

(ei Daikinin valmistama), vain
lammon talteenottotuuletinyksikdn
(sisa- ja ulkolampdtila) tietojen
perusteella, kun [Ammadn

talteenottotuuletinyksikkd toimii yksin.

Kokonaislammoénvaihtotila g : Ulkoilma kulkee Iammon-
vaihtoelementin lapi, ja
huoneeseen lahetetdan
ldmpdvaihdettua ilmaa.

Ohitustila ~¢: Tassa tilassa ulkoilma ei kulje Iammén-

vaihtoelementin lapi vaan siirtyy huoneeseen
sellaisenaan.

= LAMMITYSTOIMINNON KUVAUS
Jadnpoisto

» Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikdn kierukan jaatyminen
lisdantyy.
Lammitysteho laskee ja jarjestelma siirtyy
jaanpoistotoimintaan.

* Kaukosaatimessé nakyy "(¢/®«]", kunnes Iampimén ilman
puhallus alkaa.

» Se palaa [ammityskayttdéén 6—-8 minuutin jalkeen
(enintdan 10).

« Jaanpoistokaytdén aikana yksikon tuulettimet jatkavat
toimimista (tehdasasetus).
Taman tarkoituksena on yllapitaa tuuletuksen ja
kosteutuksen maaraa.

* Huoneen asettelun vaihtamista kannattaa tutkia,

jos pelatdan kylmaa vetoa ilmansyéttéaukosta.

Tuuletin voidaan pysayttda kaukosaatimella.

Ala kuitenkaan pyséayta tuuletinta paikassa, jossa lahell4

olevista huoneista voi tulla likaista tai pahanhajuista iimaa

(esimerkiksi sairashuoneet, saniteettitilat yms.)

Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

Kuumakaynnistys

» Kaukosaatimessa nakyy "[¢,/®]", kunnes ldmpiman ilman
puhallus alkaa esimerkiksi lammityskaytdn alussa.

3.2 PAAKAUKOSAATIMEN ASETUS (katso kuva 5)

» Kun jarjestelma on asennettu kuten alla, yksi kaukosaadin
taytyy asettaa paakaukosaatimeksi.

» Vain padkaukosaatimesta voidaan valita lammitys,
jaahdytys tai automaattinen ohjaus (jalkimmainen vain
samanaikaisesti jaahdyttavissa/lammittavissa
jarjestelmissa).

*» Alakaukosaétimissa nakyy " E " (vaihto

ohjauksessa), ja ne seuraavat automaattisesti
paakaukosaatimen asettamaa toimintatilaa.

Alakaukosaatimilla voidaan kuitenkin vaihtaa huoneilman
kuivaukseen, jos jarjestelma on paakaukosaatimella asetettu
jadhdytystoimintaan.

(Jaahdytys/lammitysvalinnan kayttdjarjestelmat)
Kun useita sisayksikoita tai tama yksikko on liitetty yhteen
ulkoyksikkoon.

1  Sisayksikko
2 Lammon talteenottotuuletin — DX-kierukan kanssa —

3 Yksi néista kauko-ohjaimista voidaan maéarittéa
paakaukosaatimeksi.

(samanaikaisesti jaahdyttavat/lammittavat jarjestelmat)
Kun useita sisayksikoita tai monta tallaista yksikkoa on liitetty
ulkoyksikk6on BS-yksikon kautta.

1 BS-yksikko:
Tama on yksikko, joka valitsee jaahdytyksen ja
[Ammityksen.
2 Lammon talteenottotuuletin — DX-kierukan kanssa —
3  Sisayksikkd

4 Yksi naistd kauko-ohjaimista voidaan maarittaa
paakaukosaatimeksi.
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PAAKAUKOSAATIMEN MAARAAMINEN

gk~ Paina nykyisen paakaukosaatimen toimintatilan
valintapainiketta 4 sekunnin ajan.
Kaikkien samaan ulkotilaan asennettavaan yksikk6on tai
BS-yksikkdon liitettyjen alakaukosaatimien naytoissa

vilkkuu symboli (vaihto ohjauksessa).
\

©)
oOC—

N,

2

BEEA -

9/ / b\

S| @
NOT .

* "[(EX__]"Vvilkkuu heti virran kytkemisen jalkeen.

+ Tuuletustilaa voidaan vaihtaa asetuksesta (paa tai ala)
riippumatta.

HUOMAA

» Tama yksikko ei voi saataa huoneldmpdtilaa. Jos yksikkd on
litetty samaan jarjestelmaan muiden sisayksikdiden kanssa,
aseta pdakaukosaadin muissa sisayksikoissa.

@y~ Paina toimintatilan valintapainiketta siin& kaukoséaati-
messa, jonka haluat maarittaa paakaukosaatimeksi.
Taman jalkeen madritys on valmis. Tama kaukosaadin
on maaritetty padkaukosaatimeksi, ja naytéssa nakynyt
symboli ", __]" (vaihto ohjauksessa) katoaa
nakyvista.

Muiden kaukosaatimien naytdissa nakyy
(vaihto ohjauksessa).

gy~ Paina paékaukosaéatimen (ts. kaukosaéatimen, jossa ei
nay " ") toimintatilan valintapainiketta tilojen
selaamista varten. Naytossa vierii ¢ — (£} (vain
samanaikaisesti jadhdyttavat/lammittavat jarjestelmat) —

Myds alakaukosaatimien naytté vaihtuu automaattisesti.

sTOIMENPITEEN TIEDOT JA TOIMINTA

* Kun pé&kaukosaadin (iiman [ F  ]-naytt6a) asetetaan
jaahdytys/lammitystilaan, alakaukosaatimet (joissa on

[ B ]-nayttd) seuraavat padkaukosaatimen tilaa.
Tuuletintilan valinta on kuitenkin mahdollista.

* Kun pé&kaukosaadin (iiman [ F _ ]-naytt6a) asetetaan
tuuletintilaan, alakaukosaatimissa (joissaon [ % J-

nayttd) mikaan muu kuin tuuletintila-asetus ei ole
mahdollinen.

3.3 JARJESTELMAN KAYNNISTYKSEN JA
PYSAYTYKSEN OHJELMOINTI AJASTIMEN
AVULLA

3.3.1 AJASTIMEN OHJELMOINTI JA ASETTAMINEN
KAUKOSAATIMELLA BRC1D527 (katso kuva 6)

+ Ohjaimessa on ajastin, jonka avulla kayttaja voi kayttaa
asennusta automaattisesti. Ajastimen kaytto vaatii, etta
kello ja viikonpaiva on asetettu.

+ Katso kaukosaatimen kayttdohjeesta tietoja kellon
asettamisesta.

gy~ Selaa maanantain kohdalle painamalla painiketta .
Kuvake @ ilmestyy nakyviin, ||\ vilkkuu ja yksi
kuvakkeista o [¢%] {A) 2 s6: tai & I NZ saattaa
nakya, mutta kaikki muut kentat pysyvat tyhjana
osoittaen, ettd maanantaille ei ole ohjelmoitu
toimenpiteita.

Siirry ohjelmointitilaan pitamalla painiketta &
painettuna viisi sekuntia, my6s kuvake @) vilkkuu nyt.
Aktivoi ensimmainen ohjelmoitu toimenpide painamalla
painiketta €.

Vilkkuva { tulee nakyviin osoittamaan, etta ohjelmoidaan
maanantain ensimmaista toimenpidetta. Asetuslampdétila
ja kellonaytt6 vilkkuvat.

Syo6ta toimenpiteen kaynnistysaika painikkeilla @[ a ]
ja @[¥ ] (minimiporras = 10 minuuttia).

% 9

4

Nayta seuraava ohjelmoitu toimenpide painamalla
painiketta ¢>. Jos maanantaille on ohjelmoitu toinen
toimenpide, ||\ vilkkuu edelleen ja {1 2 tulee nakyviin.
Jos oletetaan, ettd maanantaille on ohjelmoitu viisi
toimenpidettd, kaikkien ohjelmoitujen toimenpiteiden
nayttamiseen tarvitaan yhteensa viisi painallusta.
Syo6ta toimenpiteen lopetusaika painikkeilla @[ a ] ja
@[ ¥ ] (minimiporras = 10 minuuttia).

Paina painiketta @@ Kuvake QOFF tulee nakyviin.
Kuvake tarkoittaa, etta yksikkd pysahtyy asetettuun
aikaan.

Kun kaikki ajastimen maanantain toimenpiteiden tiedot
on sy6tetty, ohjelmoidut toimenpiteet taytyy vahvistaa.
Varmista, etta viimeinen sailytettava ajastimen toimen-
pide on valittu (toimenpiteet, joilla on suurempi numero,
poistetaan).

Nyt valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

1. VAHVISTA JA KOPIOI SEURAAVALLE PAIVALLE
- Talle paivélle ohjelmoidut ajastimen toimenpiteet patevat
myods seuraavalle paivalle: Kayta "vahvista viimeinen
toimenpide ja kopioi toimenpiteet seuraavalle paivalle"
-toimintoa painamalla painikkeita <> ja () }gf yhté aikaa
5 sekunnin ajan. VIIKONPAIVAN ILMAISIN vaihtuu
vilkkuvasta kuvakkeesta N kuvakkeeksi N .

2. VAIN VAHVISTUS

iy~ Talle paivalle ohjelmoidut ajastimen toimenpiteet patevat
vain valitulle paivalle: Kayta "vahvista viimeinen toimen-
pide ja siirry seuraavaan paivaan" -toimintoa painamalla
painiketta ¢> 5 sekunnin ajan.
Ohjelmointitila suljetaan ja valinnasta riippuen
ohjelmoidut toimenpiteet tallennetaan maanantailla
(ja mahdollisesti tiistaille).

4

@

4

VIIKON MUIDEN PAIVIEN OHJELMOIMINEN
Viikon muut péaivat ohjelmoidaan samalla tavalla kuin viikon

ensimmainen péiva. T vilkkuu osoittaen valitun paivan, @ ja 1
palavat, jos toimenpiteet kopioitiin maanantailta tiistaille; vain

@ nakyy, jos toimenpiteita ei kopioitu maanantailta tiistaille.

HUOMAA) Ajastin ei:

+ sdada tuuletinnopeutta,

» saada ilman virtaussuuntaa,

* saada tuuletustilaa,

» saada tuulettimen nopeutta,

* muuta ajastetun asetuspisteen kayttétilaa.

YlIa luetellut parametrit voidaan asettaa manuaalisesti
ajastimen toimintaa hairitsematta.

10
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3.4 TOIMINNAN OPTIMOINTI
Noudata seuraavia varotoimenpiteitd jarjestelman
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

* Kun néytto6n ilmestyy symboli " £ ", pyyda tehtdvain
patevda ammattihenkil6d puhdistamaan suodattimet
(katso "4 KUNNOSSAPITO").

« Ala kdytd lammon talteenottoyksikkoa ohitustilassa,
kun huonetta lammitetdan talvella tai kun ulkolampétila
on 30°C tai korkeampi.

Se voi aiheuttaa kondensaation muodostumista paayksikén
tai poistosaleikdn paalle tai ilmansyottdaukon ymparille.

» Pida sisdyksikko ja kaukosaadin vahintaan 1 m:n
paassa televisioista, radioista, stereoista ja muista
vastaavista laitteista.

Muuten seurauksena voi olla kuvan tai aanen hairioita.

» Kytke paavirtaldhde pois paalta silloin, kun on kyse
pidemmasta jaksosta, jolloin sita ei tarvita. Kun paa-
virtakytkin on pailla, jonkin verran sahké6a kuluu,
vaikka jarjestelma ei ole kdynnissa.

Kytke paavirtaldhde pois paalta virran saastamiseksi. Kun
kaynnistat jarjestelman uudelleen, kytke paavirtalahde
paalle kuusi tuntia aikaisemmin varmistaaksesi hairiéttoman
toiminnan.

« Kayta vesijohto- tai puhdasta vetta ja ryhdy toimen-
piteisiin kondensaation muodostumisen estamiseksi.
(vain VKM-GBMV1-sarja)

» Kostuttimen kayttoika lyhenee, jos syottovesi on kovaa.
(vain VKM-GBMV1-sarja)
Kayta vedenpehmennysainetta.

+ Ali asenna kaukoséidinti paikkaan, jossa sisi-
lampétila ei ole alueella 0—35°C eika suhteellinen
kosteus alueella 40-80 %.

Muuten seurauksena voi olla toimintahairio.

+ Ali asenna kaukosiaidinté paikkaan, jossa se on alttiina
suoralle auringonvalolle.
Muuten seurauksena voi olla haalistumista tai
muodonmuutoksia.

HUOMAA

 Jos solenoidiventtiiliin tulee toimintahairid, kaukosaadin
ei ndyta mitdan virhekoodia.
Kayttd téssa tilassa johtaa riittamattdmaan kostutukseen
ja vesijohtoveden lisdéntyneeseen kulutukseen.
Solenoidiventtiili taytyy tarkistaa lammityskauden alussa.
(vain VKM-GBMV1-sarja)

4 KUNNOSSAPITO
(vain patevalle huoltohenkilolle)

VAIN PATEVA HUOLTOHENKILO SAA SUORITTAA

HUOLTOTOITA

ALA TARKISTA YKSIKON SISAOSIA ITSE.

» TyOskentely korkeissa paikoissa voi aiheuttaa tapaturmia.
Pyyda huoltoa paikalliselta jalleenmyyjalta.

4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA

Puhdista ilmansuodatin, kun naytossa nakyy " g=+"
(ILMANSUODATIN ON PUHDISTETTAVA).

Se nayttda toimivansa maaratyn ajan.

VAHINTAAN KERRAN VUODESSA (YLEINEN
TOIMISTOKAYTTO)
(PUHDISTA ILMANSUODATIN TARVITTAESSA
USEAMMIN.)
» Pyyda paikallista jalleenmyyjaa puhdistamaan
ilmansuodatin.

* Puhdista ilmansuodatin useammin, mikali laite on asennettu
huoneeseen, jonka ilmassa on runsaasti epapuhtauksia.

Jos kaukosaatimessa nakyy suodatinsymboli, kytke virta
paalle huollon jalkeen ja paina suodatinsymbolin
nollauspainiketta.

* Kysy neuvo paikalliselta jalleenmyyjalta, jos haluat
muuttaa suodatinsymbolin syttymisen aika-asetusta.

— & HUOMAUTUS

» Kayta aina ilmansuodatinta.
Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, lammaoénvaihtoelementit
tukkeutuvat aiheuttaen mahdollisesti huonon suorituskyvyn
ja my6hemman vikaantumisen.

LAMMONVAIHTOELEMENTIN PUHDISTUSAIKA

VAHINTAAN KAHDEN VUODEN VALEIN
(YLEINEN TOIMISTOKAYTTO)
(PUHDISTA ELEMENTTI TARVITTAESSA USEAMMIN.)

3P130767-4K Suomi
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4.2 KAUSIHUOLTO
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>
421 KAUDEN ALUSSA

» Pyyda paikallista jalleenmyyjaa suorittamaan tarkastus
kostutuskauden alussa ja lopussa.

Jalleenmyyjia varten

4.3 TUULETINMOOTTORIN TARKASTUS

HUOMAA

+ Jos tuulettimeen tulee toimintahairid, kaukosaadin nayttaa

virhekoodin.

Kayttd tassa tilassa johtaa riittamattomaan tuuletukseen.
llIman sy6tto- ja poistotuulettimet taytyy tarkistaa 1 tai

2 kuukauden valein.
Voit tehda yksinkertaisen tarkistuksen alla kuvatulla tavalla.
Tarkista ilmavirta pitamalla sy6tto- ja poistosaleikon
ylapuolella tankoa, jonka paassa on lanka tai vastaava kevyt

esine.

4.4 KOSTUTINELEMENTIN VAIHTAMINEN
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>

+ Kostutinelementti taytyy vaihtaa saannollisesti.

5 VIANETSINTA

5.1 SEURAAVAT TILANTEET EIVAT OLE
TOIMINTAHAIRIOITA

* Toiminta ei kdynnisty.

<Oire>

Jos kaukosaatimessa nakyy " "
(keskusohjauksessa) ja ON/OFF-painikkeen painaminen

Huollon sisalté Ongelmat, oM el =P
Tarkastettu . . saa nayton vilkkumaan muutaman sekunnin ajan.
Tarkastus- . jos huoltoa ei
osa kohteet Ratkaisu suoriteta <Syy>
ohtee Tama osoittaa, etta keskuslaite ohjaa yksikkoa.
Tarkista Puhdista, jos | Riittamtén Vilkkuva naytt6 osoittaa, etté kaukoséadinta ei voi kéyttaa.
tukkeutu- <Qire>
. tukkeutunut. | kostutus. . e . .
e misen varalta Tuulettimet pyorivat, kun 1 minuutti on kulunut ON/OFF-
Sihti (silma- - . . :
Tarkista painikkeen painamisesta.
koko 80) ) .
O-rengas Vaihda, jos |, <Syy>
murtumien murtunut. uotaminen. Tama osoittaa, ettd toimenpidetta valmistellaan.
varalta Odota noin 1 minuutti.
. Puhdista, Riittdmaton * Toiminta pyséhtyy toisinaan.
Tarkista . L
Limuri- jos se eitoimi | kostutus. <Oire>
kytkimen oikein Syotto- Kaukosaatimessa nakyy "U5", ja yksikké pysahtyy mutta
toiminta kertyman vesisailio kaynnistyy uudelleen muutaman minuutin kuluttua.
e takia. liian taynna. <Syy>
Sy6tto- , . : . i i
vesisailié Heikko Tama tarkoittaa, ettd kaukosaadin sieppaa hairi6ita muista
Puhdist tuulettimen sahkdlaitteista kuin 1dmmon talteenottotuuletinyksikosta.
Tarkista lian 'ol; h Iiii’ voimakkuus. Tama estaa yksikoiden valisen tiedonsiirron ja saa ne
varalta Jlikainyen Alentunut pysahtymaan.
’ kostutuskapa Toiminta kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun hairitt
siteetti. loppuvat.
lﬁ:r:;sutfu_ RiitAMALSN . !(aukosaatlmessa ndkyy "88".
o kostutus. <Oire> )
minen ja Sybts- Se nakyy heti virran kytkemisen jalkeen ja katoaa usean
avautuminen. vesisaili sekunnin kuluttua.
Solenoidi- Tarkista Vaihda, jos liian taynna <Syy>
venttiili samalla _ se ei toimi. (vesi- ' Tama tarkoittaa, ettd yksikko tarkistaa, onko kaukosaadin
Lai;alilrei‘- kuin johtoveden normaali.
- lisaantynyt Se nakyy vain tilapaisesti.
kytkimen
o kulutus)
toiminta.

Kostutinelementti taytyy yleensa vaihtaa kolmen vuoden
valein, kun syéttdvesi on pehmeaa, mutta ulkopuoliset
tekijat (jos esimerkiksi vesi on kovaa) ja kayttdolosuhteet
(ympérivuorokautinen ilmastointi yms.) voivat lyhentaa sen
kayttoikaa.

+ Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan, jos sinulla on
kysyttavaa.
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5.2 JOS JOKIN SEURAAVASSA MAINITUISTA
VIKATILANTEISTA ILMENEE, SUORITA ALLA
MAINITUT TOIMENPITEET JA OTA YHTEYS
PAIKALLISEEN JALLEENMYYJAAN

Jarjestelman korjaus pitaa teettda ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.
ALA TARKISTA JA KORJAA YKSIKON SISAOSIA ITSE.

——fo VAROITUS

Kun lammon talteenottotuuletin on epanormaalissa tilassa
(palavan hajua tms.), katkaise virta ja ota yhteys
paikalliseen jilleenmyyjaan.

Kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
sarkymisen, sahkdiskun ja tulipalon.

* Yksikko ei toimi ollenkaan.
a. Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
Toimenpide: Kun virta on palautunut, kdynnisté toiminta
uudelleen.

b. Tarkista, onko sulake palanut.
Toimenpide: Katkaise virta.

c. Tarkista, onko katkaisin toiminut.

Toimenpide: Kytke virta, kun katkaisin on pois paalta.
Ala kytke virtaa, kun katkaisin on
lauenneessa asennossa.

(Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.)

ON 2

3

[OFF |

1 Paavirtakytkin (maavuotokatkaisin)
2 Kieleke
3 Lauennut asento

« Jos turvalaite, esim. sulake, katkaisin tai
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai ON/OFF-kytkin
ei toimi kunnolla.

Toimenpide: Al kytke virtaa paélle.

» Kaukosaatimen painikkeet eivit toimi hyvin.

Toimenpide: Kaanna paavirtakytkin pois paalta.

» Jos nayttoviesti "o " (TARKASTUS), yksikon numero
ja toimintavalo vilkkuvat ja VIKAKOODI ilmestyy
nayttoon.

Juuuue

£
& &A
[
2

TOIMINTA-valo

TARKASTUS-nayttd

VIKAKOODI

Sen sisayksikdn numero, jossa vika on ilmennyt

A ODN -~

Toimenpide: limoita paikalliselle jalleenmyyijalle mallin nimi
ja mitd vikakoodi osoittaa.
* Muita toimintahairioita.
Toimenpide: Sammuta yksikko.

Ladmmon talteenottotuuletinjarjestelman kaukosaatimen
vikakoodien luettelo

Toiminnan | o astus- | Yisikén |  Vika-
merkki- . . Kuvaus
valo imaisin nro koodi

Sisailmatermistorin

PAALLA | POIS | Vilkkuu .
toimintahairio

Ulkoilmatermistorin

PAALLA | POIS | Vilkkuu L
toimintahairio

Vaimentimeen liittyva

PAALLA | POIS | Vilkkuu L
toimintahairio

Vaimentimeen liittyva
toimintahairio ja termistorin
toimintahairio

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu 6A

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu A1
PAALLA | POIS | Vilkkuu A

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu A6
Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu A8

Piirilevyn vika

Piirilevyn vika

Lukittu roottori

Virransy6ton jannitevika

Elektronisen paisunta-

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu A9 venttiilin kiytén virhe

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu C1 Tuulettimen tiedonsiirtovirhe

Nesteputkiston termistorin
virhe (viallinen liitanta,
irtikytkennan oikosulku, vika)

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu C4

Kaasuputkiston termistorin
virhe (viallinen liitanta,
katkennut johdin, oikosulku,
vika)

Imuilman kierukkatermistorin
virhe (viallinen liiténta,
katkaisu, oikosulku, vika)

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu C5

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu C9

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu u3 Koekayttda ei suoritettu

Ulkoilmatermistorin toiminta-

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu CA hairié (ulkoilmakierukka)

Tiedonsiirtovirhe yksikon ja

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu us e
kaukosaatimen valilla

POIS | Vilkkuu | POIS us Kaukosaatimen asetusvirhe

Tiedonsiirtovirhe
paakaukosaatimen ja
alikaukosaatimen valilla

POIS | Vilkkuu | POIS us

Vaara sisayksikon ja
kaukosaatimen yhdistelma

PAALLA | Vilkkuu | PAALLA Keskusohjauksen osoitteiden

POIS | Vilkkuu | Vilkkuu UA

paallekkaisyys

Tiedonsiirtovirhe yksikon ja

Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu UE —
keskussaatimen valilla

I : Jos toimintahairiésta naytetdan koodi valkoisilla
kirjaimilla mustalla taustalla, yksikko toimii edelleen.
Muista kuitenkin tarkastuttaa ja korjauttaa yksikko
mahdollisimman pian.
Jos jokin muu kuin ylla oleva virhekoodi naytetédan, on
mahdollista, ettd ongelma on yhdistetysséa ilmastointi-
laitteessa tai ulkoyksikdssa. Katso tarkempia tietoja
ilmastointilaitteiden tai ulkoyksikdiden kayttGoppaista.
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5.3 JOS JARJESTELMA EI TOIMI KUNNOLLA
(El KUITENKAAN EM. SYISTA JOHTUEN JA
MIKAAN EM. VIOISTA El OLE ILMENNYT),
PYYDA PAIKALLISTA JALLEENMYYJAA
TARKASTAMAAN JARJESTELMA PATEVAN
HUOLTOHENKILON TOIMESTA SEURAAVAN
OHJEEN MUKAISESTI

Seuraavat toimintahairiét tulee antaa patevan huolto-

henkilon tarkistettaviksi. Ala tarkista itse.

* Yksikko ei toimi ollenkaan.

a. Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
Kun virta on palautunut, kdynnista toiminta uudelleen.

b. Tarkista, onko sulake palanut.
Vaihda sulake.

c. Tarkista, onko katkaisin toiminut.
Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

d. Onko virran tai kytkentéjen kanssa ongelma?
Tarkista virta ja kytkennat.

e. Onko tuuletinyksikdn kanssa ongelma?
Tarkista tuuletinmoottori ja tuuletin.

6 HUOLTO-JA VARAOSAPALVELU JA
TAKUU

6.1 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

— A VAROITUS

+ Ald muunna yksikkoa.
Se voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

« Al pura tai korjaa yksikkoa.
Se voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.
Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

* Jos kylmaainetta vuotaa, pida se erossa tulesta.
Tassa yksikdssa kaytettava kylmaaine on turvallista.
Vaikka kylmaainetta ei yleensa vuoda, jos sita vuotaa
huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlahteen kuten
lammittimen, lieden tms. kanssa, se muodostaa myrkyllista
kaasua.
Kun kylmaaineen vuoto on korjattu, anna huoltohenkilén
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
varmasti korjattu.

Poistoilman maara on pieni, ja poistodani on voimakas.
a. Tarkista, onko ilmasuodatin tai lammodnvaihtoelementti
tukkeutunut. (Tarkista sekd SA- ettd RA-ilmansuodatin.

Ali irrota tai asenna laitetta itse.
Puutteellisesti tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja,
sahkoiskuja tai tulipalon.

Tarkista elementtien molemmat puolet.)
Puhdista ilmansuodatin ja lBmmaonvaihtoelementti.

* Poistoilman maéra on liian suuri ja niin on aanikin.

a. Tarkista, onko ilmasuodatin tai lammodnvaihtoelementti

asennettu.
Asenna ilmansuodatin ja lammadnvaihtoelementti.

+ Se yleensa kuivuu talvella. <vain VKM-GBMV1-sarja>
a. Onko vedensyéttdpalvelun venttiili auki?
Avaa vedensyéttdpalvelun venttiili.
b. Onko kosteudensaatimen (hankitaan erikseen) asetusta
laskettu liikaa?
Korjaa asetus.

» Kostuttaa hyvin vdhan tai ei ollenkaan.
<vain VKM-GBMV1-sarja>
a. Onko vedensyottdsailiossa vetta?
b. Syodtetaanko vetta?
Tarkista veden sy6ttdputkisto ja syota vetta.
c. Onko sihti tukkeutunut?
Puhdista sihti.
d. Onko solenoidiventtiili rikki (ts. ei avaudu)?
Vaihda solenoidiventtiili.
e. Onko kostutinelementti repeytynyt?
Vaihda.
f. Onko kostutinelementin vesivastus laskenut?
Vaihda kostutinelementti.
g. Ovatko ohjauspiirit rikki?
Vaihda piirilevy ja muut sahkdosat.
h. Onko uimurikytkin rikki?
Vaihda uimurikytkin.
i. Onko veden sybttépaine riittdva?
Aseta uudelleen niin, etta paine on riittava.
j- Onko vedensyo6ttosailidssa vierasta ainetta?
Puhdista vedensyottosailio.

Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

= KUN PYYDAT JALLEENMYYJAA KORJAAMAAN,
ILMOITA ASIAAN LITTYVALLE
HENKILOKUNNALLE SEURAAVAT TIEDOT:
* Lahetyspaivamaara ja asennuspaivamaara:
* Toimintahairi:
Kerro henkilékunnalle vian yksityiskohdat.
(Kaukosaatimessa nakyva virhekoodi.)
+ Nimi, osoite, puhelinnumero

s KORJAUS, KUN TAKUUAIKA ON PAATTYNYT

Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan. Jos korjaus on
tarpeen, maksullinen palvelu on saatavana.

s TARKEIDEN OSIEN
VAHIMMAISVARASTOINTIAIKA

Vaikka tietty ilmastointityyppi lakkautetaan, Daikinilla on
varastossa siihen kuuluvat tarkeat osat vahintaan 6 vuoden
ajan.

Tarkeat osat ovat osia, jotka ovat valttamattémia
ilmastointilaitteen toiminnalle.

m HUOLTO- JA TARKASTUSSUOSITUKSIA

Koska yksikkd6n keraantyy kaytdon aikana pdlya vuosien
mittaan, sen teho laskee jossain maarin.

Purkaminen ja sisdosien puhdistaminen vaatii teknista
osaamista, joten on suositeltavaa tehda huolto- ja
tarkastussopimus (maksullinen) normaalin huollon lisaksi.

m SUOSITELTAVAT TARKASTUS- JA HUOLTOVALIT
[Huom.: Huoltovili ei ole sama kuin takuukausi.]
Taulukko 1 olettaa, etta kayttdolosuhteet ovat seuraavat:

» Normaali kaytto ilman laitteen usein toistuvaa
kaynnistdmista ja sammuttamista.
(Mallin mukaan laitteen kaynnistamista ja sammuttamista
ei suositella yli 6:ta kertaa tunnissa normaalikaytdssa.)

* Tuotteen kayttdajan oletetaan olevan 10 tuntia paivassa,
2 500 tuntia vuodessa.
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» Taulukko 1 — Tarkastusvalit- ja Huoltovalit-luettelot

s KULUVIEN OSIEN SUOSITELTU VAIHTOVALI
[Vaihtovili ei ole sama kuin takuukausi.]
¢ Taulukko 2 — Huoltovalit-luettelo

Tarkastus-

Paaosan nimi i Vaihtovali
vali

limansuodatin 3 vuotta
Suurtehosuodatin 1 vuosi .

o 1 vuosi
(lisavaruste)
Lammon_v aihtimen 2 vuotta 10 vuotta
elementti
Kostutinelementti 1 vuosi 3 vuotta

(huomautus 3)

s - Tarkastus- Huoltovali (vaihto
Paaosan nimi i o )
vali jaltai korjaus)
- . Suositus 1-
Sahkémoottori 2kuukautta | 20 000 tuntia
(puhallin, kostutin yms.) *1
Piirilevyt 25 000 tuntia
Lammonyalhtlmen 10 vuotta
elementti
Lammaonvaihdin 5 vuotta
1 vuosi
Anturi (termistori) 5 vuotta
Kaukosaadin ja .
kytkimet 25 000 tuntia
Valutusastia 8 vuotta
Paisuntaventtiili 1 vuosi *2 20 000 tuntia
Sahkomagneettinen 1 vuosi 20 000 tuntia
venttiili
*1:

» Voit tehda yksinkertaisen tarkistuksen alla kuvatulla tavalla.
Tarkista ilmavirta pitamalla sy6tto- ja poistosaleikon
ylapuolella tankoa, jonka paassa on lanka tai vastaava kevyt
esine.

*2:

» Jos solenoidiventtiiliin tulee toimintahairid, kaukosaadin

ei nayta mitaan virhekoodia.
Kayttd tassa tilassa johtaa riittamattomaan kostutukseen
ja vesijohtoveden lisdantyneeseen kulutukseen.
Solenoidiventtiili taytyy tarkistaa lammityskauden alussa.

Huomautus 1

Taulukossa naytetaan paaosat.

Lisatietoja on huolto- ja tarkastussopimuksessa.
Huomautus 2

Tama huoltovali osoittaa suositeltavat ajanjaksot, ennen kuin
huoltotoimenpiteita tarvitaan, jotta tuote pysyy
toimintakunnossa mahdollisimman pitkaan.

Kaytetaan asianmukaisen huollon suunnitteluun (huolto- ja

tarkastuskulujen budjetointi yms.).

Huolto- ja tarkastussopimuksen sisallon mukaan huolto- ja

tarkastusvalit voivat todellisuudessa olla tdssa mainittuja
lyhyemmat.

Huolto- ja vaihtovilien lyhentamista taytyy harkita
seuraavissa tapauksissa.

« Kaytté kuumissa, kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa
lampdtila ja kosteus vaihtelevat suuresti.

» Kaytto paikoissa, joissa virran vaihtelu (jannite, taajuus,
aaltovaaristyma tms.) on suurta.

(Ei voi kayttaa, jos se on sallitun alueen ulkopuolella.)

» Paikat, joissa asennuksen jalkeen on toistuvia iskuja ja
tarindita.

» Paikat, joiden ilmassa voi olla pélya, suolaa, haitallista
kaasua tai 6ljysumua, esimerkiksi rikkihapoketta ja
rikkivetya.

» Paikat, joissa laite kdynnistetdan ja sammutetaan usein tai
joissa kayttdaika on pitka. (Esimerkki: ymparivuorokautinen
ilmastointi)

« Jos syottovesi on kovaa, kostuttimen kayttéika lyhenee.

Huomautus 1

Taulukossa naytetdan padosat.

Lisatietoja on huolto- ja tarkastussopimuksessa.
Huomautus 2

Tama huoltovali osoittaa suositeltavat ajanjaksot, ennen kuin
huoltotoimenpiteita tarvitaan, jotta tuote pysyy
toimintakunnossa mahdollisimman pitkaan.

Kaytetdan asianmukaisen huollon suunnitteluun (huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointi yms.).

Huomautus 3

Kostutuselementin kayttdika on noin 3 vuotta (4 000 tuntia),
kun syéttéveden kovuus on: 150 mg/l.

(Kostutuselementin kayttdikd on noin 1 vuosi (1 500 tuntia),
kun syéttéveden kovuus on: 400 mg/l)

Vuosittaiset kayttotunnit: 10 tuntia/paiva x 26 paivaa/
kuukausi x 5 kuukautta = 1300 tuntia.

Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

Huom. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siita, etta
laitteet on purkanut tai niiden sisdosat on puhdistanut joku muu
kuin valtuutettu jalleenmyyja.

= YKSIKON SIRTAMINEN JA HAVITTAMINEN

» Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan, kun
kokonaisentalpialammaonvaihdin taytyy irrottaa ja asentaa
uudelleen muuton takia, koska se vaatii teknista
asiantuntemusta.

» Taman yksikdn kylmaaine sisaltaa kloorifluorihiilivetya.
Kun yksikko havitetaan, irrotetaan tai asennetaan tai kun
sitd huolletaan, ota kylmaaine talteen paikallisten lakien
mukaisesti globaalin ympéariston tuhoutumisen estéamiseksi.
Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

= YHTEYDENOTOT

Kysy tietoja huolto- ja varaosapalvelusta yms. paikalliselta
jalleenmyyjalta.

m TAKUUAIKA
Takuuaika: Yksi vuosi asennuksesta.

+ Jos ilmastointilaitetta taytyy korjata takuuajan kuluessa,
ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan.
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