DAIKIN MANUAL DE EXPLOATARE

v

Schimbator total de caldura
Ventilator de recuperare a caldurii
-cu serpentina DX-

MODELE
(Tip de conducta montata pe tavan)

Cu serpentina DX si umidificator

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Cu serpentina DX

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1

3P130767-4K



Ventilator de recuperare a caldurii

Ventilator de recuperare a caldurii

* Va multumim ca ati cumparat acest schimbator total de caldura
Daikin.

Cititi cu atentie acest manual de exploatare Tnainte de a utiliza
ventilatorul de recuperare a caldurii. Manualul va va pregati sa
utilizati unitatea in mod corespunzator si va va ajuta daca survine
vreo problema. Acest manual trateaza numai despre unitatea
interioara. Utilizati-l impreuna cu manualul de exploatare pentru
unitatea exterioara. Dupa citirea manualului, pastrati-l la
indemana pentru consultare ulterioara.

* Aceasta unitate este un tip optional pentru instalatia de aer
conditionat sistem VRV.

Trebuie utilizat in mod normal in combinatie cu instalatia de aer
conditionat de interior sistem VRV.

Este posibila de asemenea utilizarea acestei unitati ca sistem
independent.

* Aceasta unitate nu poate controla temperatura din incapere.
Daca se doreste acest lucru, nu instalati unitatea de ventilator
de recuperare a caldurii singura, ci mai curand instalati o alta
unitate interioara.

* Utilizati telecomanda instalatiei de aer conditionat de interior
sistem VRV pentru a controla unitatea.



MODELELE VKM50GBMV1
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VKM80GBMV1

VKM50GBV1 VKM80GBV1

VKM100GBMV1
VKM100GBV1
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]

Ureche de sustinere

Flansa de racordare a conductelor
Ventilator pentru evacuare

Filtru de aer (filtru cu viata lunga)
Clapeta

Cutie de control

Capac pentru intretinere

Elemente de schimb de caldura

Acesta schimba caldura (temperatura si umiditatea) din
interior cu aerul luat din exterior, aduce aerul din exterior la
aceeasi stare ca cel din interior si apoi il aduce in interior.

Placa de identificare

Ventilator de alimentare cu aer
Serpentina cu destindere directa
Conducta de gaz

Conducta de lichid

14
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

Stut de evacuare condens

Umidificator (tip cu evaporare naturald)
<numai seria VKM-GBMV1>

Sita (inclusa)

<numai seria VKM-GBMV1>

Rezervorul de apa de alimentare
<numai seria VKM-GBMV1>

Ventil electromagnetic

<numai seria VKM-GBMV1>

Telecomanda (accesoriu optional)

Motorul clapetei

EA Aer evacuat spre exterior

OA Aer proaspat din exterior (aer din exterior)
RA Returul aerului din incapere

SA Alimentarea cu aer a incaperii
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DAIKIN

Cu serpentina DX si umidificator Cu serpentina DX

Schimbator total de caldura

VKM50GBMV1 VKM50GBV1 : s Manual de
VKM80GBMVA VKM8OGBV1 Ventilator de recuperare a caldurii
- exploatare
VKM100GBMV1 VKM100GBV1 -cu serpentina DX-
Nu utilizati unitatea de ventilator de recuperare a
CUPRINS caldurii intr-o atmosfera contaminata cu vapori de ulei,
ILUSTRATII (figura) M12] precum vapori de ulei de gatit sau de ulei de masina.
X T Vaporii de ulei pot cauza deteriorari prin fisurare,
1 MASURI DE PROTECTIE .............. 1 electrocutare, sau incendiu la unitatea de ventilator de
2 CE ESTE DE FACUT INAINTE DE PUNEREA IN recuperare a caldurii.
FUNCTIUNE ..o 4 Nu utilizati unitatea de ventilator de recuperare a
3 PROCEDURA DE EXPLOATARE........ccooiieiieiieeee 8 caldurii in locuri cu fum uleios in exces, precum
4 INTRETINEREA.......ooiiiee e 11 bucatarii, sau in locuri cu gaze inflamabile, gaze
5 REMEDIEREA DEFECTIUNILOR .......cccoooveveveieeeeee 12 corosive, sau pulberi metalice.
6 SERVICE DUPA VANZARE S| GARANTIE.......ooeoe.... 14 Utilizarea unitatii de ventilator de recuperare a caldurii in

Instructiunile originale sunt scrise in limba engleza. Toate
versiunile in alte limbi sunt traducerile instructiunilor originale.

Informatii importante privind agentul
frigorific utilizat

Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera cuprinse
in Protocolul de la Kyoto.

Tipul de agent frigorific: R410A

Valoare GWP": 1975
“ GWP = potential de incalzire globala

Tn functie de legislatia europeana sau locala, pot fi cerute
controale periodice pentru scapari de agent frigorific.
Luati legatura cu agentul local pentru informatii suplimentare.

1 MASURI DE PROTECTIE

Pentru a beneficia din plin de avantajele functiilor unitatii de
ventilator de recuperare a caldurii si pentru a evita functionarea
defectuoasa datorita manipularii gresite, cititi cu atentie acest
manual de exploatare Thainte de utilizare. Acest produs se
livreaza cu conditia "aparate neaccesibile publicului”.

+ Acest manual clasifici atentionarile in AVERTIZARI si
PRECAUTIIL. Aveti grija sa urmati atentionarile de mai
jos: Ele sunt foarte importante pentru asigurarea
securitatii.

A AVERTIZARE .... Indica o situatie potential periculoasa care

daca nu este evitata va avea drept
rezultat decesul sau accidentarea grava.

A PRECAUTIE ...... Indica o situatie potential periculoasa care
daca nu este evitata va avea drept rezul-
tat accidentarea usoara sau moderata.
Poate fi utilizata de asemenea pentru
a atentiona cu privire la procedeele
nesigure.

¢ Dupa citire, pastrati acest manual intr-un loc convenabil

astfel incat sa-l1 puteti consulta ori de cate ori este
necesar. Daca echipamentul este transferat unui nou
utilizator, aveti grija sa-i predati si manualul.

— /\ AVERTIZARE (in timpul exploatarii)

* Retineti ca expunerea directa, prelungita la aerul rece
sau cald de la unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii, sau la aer prea rece sau prea cald poate fi
nociv pentru starea fizica si sanatatea dvs.

* Nu introduceti obiecte, tije, degetele etc., in priza de aer
sau in stutul de evacuare a aerului.

Tn urma contactului cu paletele ventilatorului de turatie mare
al unitatii de ventilator de recuperare a caldurii se pot
produce accidentari.

astfel de locuri poate cauza incendiu sau defectarea unitatii
de ventilator de recuperare a caldurii.

Nu utilizati materiale inflamabile (de ex., fixativ sau
insecticid) langa unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii. Nu curatati unitatea de ventilator de recuperare
a caldurii cu solventi organici precum diluanti pentru
vopsele.

Utilizarea solventilor organici poate cauza deteriorarea
unitatii de ventilator de recuperare a caldurii prin fisurare,
electrocutare, sau incendiu.

Pentru a evita electrocutarea, nu actionati cu mainile
umede.

Deschideti ferestrele si ventilati incaperea daca s-au
produs scapari de gaz inflamabil.

Ventilarea insuficienta cand unitatea este pornita sau oprita
poate cauza explozie generata de scanteile de la
conexiunea electrica.

Nu spalati cu apa unitatea de ventilator de recuperare
a caldurii, acest lucru putand cauza electrocutare sau
incendiu.

(Fara a include filtrele de aer, etc.)

Aveti grija sa opriti unitatea si sa decuplati alimentarea
de la retea cand o curatati sau o inspectati.

ntrucat ventilatorul se roteste cu viteze mari, el va cauza
accidentari.

Nu inspectati sau intrefineti niciodata singuri unitatea.
Solicitati o persoana calificata pentru service in vederea
efectuarii acestei lucrari. (Persoana calificata pentru
service)

Feriti-va de incendiu in cazul unei scapari de agent
frigorific.

Daca unitatea de ventilator de recuperare a caldurii nu
functioneaza corect, de ex. nu genereaza aer rece sau cald,
acest lucru poate fi cauzat de scapari de agent de frigorific.
Consultati distribuitorul local pentru asistenta. Agentul
frigorific utilizat pentru unitatea de ventilator de recuperare
a caldurii este nepericulos si in mod normal nu se scurge.
Totusi, daca agentul frigorific se scurge si intra in contact
cu flacara unui arzator, cu un incalzitor sau un cuptor poate
genera compusi periculosi. Opriti unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii si luati legatura cu distribuitorul local.
Porniti unitatea de ventilator de recuperare a caldurii dupa
ce persoana calificata pentru service confirma remedierea
scaparilor.

Consultati distribuitorul local daca unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii este inundata in urma
unui dezastru natural, precum inundatie sau taifun.

Nu puneti in functiune unitatea de ventilator de recuperare
a caldurii Tn acest caz, putand rezulta defectiuni,
electrocutare, sau incendiu.
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Porniti sau opriti unitatea de ventilator de recuperare
a caldurii cu telecomanda. Nu utilizati niciodata
intreruptorul circuitului de alimentare in acest scop.
Altfel, poate cauza incendii sau scurgeri de apa. in plus,
daca este prevazuta o comanda automata de repornire
impotriva intreruperilor de curent si alimentare de la retea
este reluata, ventilatorul se va roti brusc, putand cauza
accidentari.

Consultati distribuitorul local in privinta curatarii inte-
riorului unitatii de ventilator de recuperare a caldurii.
Curatarea necorespunzatoare poate cauza deteriorarea
pieselor din material plastic, scapari de apa si alte daune,
cat si electrocutare.

— /\ PRECAUTIE (in timpul exploatérii)

Nu utilizati unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii in alte scopuri decat cele pentru care este
destinata.

Nu utilizati unitatea de ventilator de recuperare a caldurii
pentru racirea aparatelor de precizie, alimentelor, plantelor,
animalelor sau lucrarilor de arta, intrucat acest lucru poate
afecta negativ performanta, calitatea si/sau durata de viata
a obiectului Tn cauza.

Nu plasati aparate care produc flacari deschise in locuri
expuse fluxului de aer de la unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii, acest lucru putand afecta
performanta arzatorului.

Nu plasati incalzitoare direct sub unitatea de ventilator
de recuperare a caldurii, caldura rezultata putand cauza
deformarea acesteia.

Aveti grija sa nu expuneti copiii, plantele sau animalele
direct la fluxul de aer de la unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii, acesta putand avea efecte
adverse.

Nu plasati sprayuri inflamabile si nu utilizati recipiente
cu spray langa unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii sau grilele de admisie si evacuare din interior,
acest lucru putand cauza incendii.

Decuplati alimentarea de la retea cand unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii nu este utilizata

un timp mai indelungat.

Tn caz contrar, unitatea de ventilator de recuperare a caldurii
se poate incalzi sau se poate aprinde datorita acumularii de
praf.

Nu blocati prizele si orificiile de evacuare a aerului.
Daca ventilatorul nu sufla aerul prin intreaga incapere,
acest lucru poate duce la lipsa de oxigen, cauzand o stare
de sanatate proasta sau probleme de sanatate pe termen
lung.

Nu puneti in funcfiune unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii fara filtru de aer.

Acest lucru poate cauza defectiuni intrucat elementul de
schimb de caldura se poate infunda cu murdarie sau praf.
Utilizati manusi cand curatati.

Curatarea fara manusi poate cauza accidentari.

Nu demontati niciodata telecomanda.

Atingerea componentelor din interior poate cauza
electrocutare sau incendiu.

Consultati distribuitorul local pentru inspectii interioare si
reglari.

Nu plasati obiectele in imediata apropiere a unitatii
exterioare si nu permiteti acumularea de frunze si alte
reziduuri in jurul unitatii.

Frunzele pot atrage animalele mici care pot patrunde in uni-
tate. Ajunse in unitate, aceste animale pot cauza defectiuni,
fum sau incendiu cand contacteaza piesele electrice.

¢ Procedati cu atentie in timpul curatarii sau inspectiei
filtrului de aer.

Este nevoie de lucru la inaltime, ceea ce necesita atentie
sporita. Daca schela este instabila, va puteti rasturna sau
cadea, rezultand accidentari.

* Nu plasati recipiente cu apa (vaze cu flori, etc.) pe
unitatea de ventilator de recuperare a caldurii, aceasta
putand cauza electrocutare sau incendiu.

» Aparatul nu este destinat utilizarii de catre copii mici
sau persoane incompetente pentru exploatarea
instalatiilor de aer conditionat.

Pericol de accidentari si electrocutare.

¢ Copiii trebuie supravegheati pentru a nu-i lasa sa se
joace cu unitatea interioara sau cu telecomanda.
Exploatarea accidentald de catre un copil poate cauza
accidentari sau electrocutare.

—/\ AVERTIZARE (pentru instalare)

» Consultati distribuitorul local in privinta instalarii.
Executarea lucrarii pe cont propriu poate cauza scapari de
apa, electrocutare sau incendiu.

¢ Instalarea trebuie efectuatda urmand manualul de
instalare.

Instalarea incorecta poate cauza scurgeri, electrocutare sau
incendiu. Caderea unitatii poate cauza accidentari.

¢ Nu instalati unitatea in locuri unde temperatura in
zonele din jurul unitatii sau al grilelor de admisie si
evacuare din interior poate cobori sub punctul de
inghet.
<numai seria VKM-GBMV1>
Apa din conductele de apa, elementul umidificatorului,
ventilele electromagnetice, si alte componente poate
ingheta, cauzand sparturi si scapari.

* Nu permiteti aerului evacuat sa patrunda in orificiul de
admisie a aerului din exterior.

Acest lucru poate cauza contaminarea interiorului incaperii,
daunand sanatatii.

* Amplasati orificiul de admisie a aerului din exterior
astfel incat sa nu preia aerul evacuat care contine gaze
de ardere, etc.

Instalarea incorecta poate cauza pierderi de oxigen in
incapere, cauzand accidente serioase.

» intreaga cablare trebuie executati de un electrician
autorizat.

Solicitafi distribuitorul local pentru a executa cablajul.
Nu lucrati niciodata de unul singur.

* Aveti grija sa asigurati un circuit separat de alimentare
de la retea pentru aceasta unitate si intreaga parte
electrica sa fie executata de persoane calificate
conform, legilor si reglementarilor locale.

Capacitatea insuficienta a circuitului electric de alimentare
sau cablarea incorecta poate cauza electrocutare sau
incendiu.

* Aveti grija sa legati la paméant unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii.

Nu conectati impamantarea unitatii de ventilator de
recuperare a caldurii la o tubulatura de utilitati, conductorul
paratrasnetului, sau o linie de impamantare telefonica.
Tmpamantarea incorecté poate duce la electrocutare sau
incendiu. Un supracurent puternic de la un fulger sau

de la alte surse poate deteriora unitatea de ventilator

de recuperare a caldurii.

¢ Aveti grija sa instalati un intreruptor pentru scurgere la
pamant.

Neinstalarea intreruptorului pentru scurgeri la pamént poate
cauza electrocutare sau incendiu.
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Instalati unitatea pe o fundatie suficient de rezistenta
pentru a rezista la greutatea unitatii.

O fundatie insuficient de rezistenta poate avea drept rezultat
caderea unitatii si accidentari.

Conectati telecomanda la modelul corect.

Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

Nu conectati cablaje electrice suplimentare.

Acest lucru poate cauza incendiu.

Consultati distribuitorul local in legatura cu ce este de
facut in cazul scaparilor de agent frigorific.

Cand unitatea de ventilator de recuperare a caldurii va fi
instalata intr-o Tncapere mica, trebuie sa luati masurile
corespunzatoare astfel incat cantitatea de agent frigorific
scurs sa nu depaseasca concentratia limita in cazul unei
scapari. In caz contrar, aceasta poate cauza accidente
datorita epuizarii oxigenului.

Nu montati unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii in locuri unde exista pericol de scapari de gaze
inflamabile.

Tn cazul unei scapari de gaz, acumularea gazului langa
unitatea de ventilator de recuperare a caldurii poate cauza
un incendiu.

—A PRECAUTIE (pentru instalare)

Nu utilizati unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii sau grila de aspiratie/evacuare a aerului in
urmatorul locuri.

1. Locuri supuse unor temperaturi inalte sau unor
flacari deschise.

Evitati locurile unde temperatura langa unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii si grila de aspiratie/
suflare a aerului depaseste 40°C. Daca unitatea este
folosita la temperaturi inalte, pot rezulta deformari ale
filtrului de aer si elementului de schimb de caldura sau
arderea motorului.

2. Locuri precum bucatariile sau alte locuri unde exista
vapori de ulei.

Acest lucru poate cauza incendiu.

3. Locuri precum instalatii mecanice sau chimice unde
se genereaza gaze ce contin componente nocive sau
materiale corosive precum acizi, alcalii, solventi
organici si vopsele.

Locuri unde sunt posibile scapari de gaze
combustibile.
Acest lucru poate cauza intoxicatii cu gaz sau incendiu.

4. Locuri precum baile, care sunt supuse umezelii.

Pot rezulta scurgeri de curent sau electrocutare si alte
defectiuni.

5. Locuri sub punctul de inghet.
<numai seria VKM-GBMV1>
Utilizarea unitatii la temperaturi sub 0°C poate cauza
inghetarea tavii de golire, tubulaturii de alimentare si
evacuare, elementului de umectare, ventilelor
electromagnetice, si altor piese, cauzénd accidente.

6. LAnga echipamente care emit unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot perturba functionarea
sistemului de control, cauzand defectarea
echipamentului.

1. Locuri supuse prezentei excesive a negrului de fum.
Negrul de fum adera la filtrul de aer si la elementul de
schimb de caldura, facandu-le inutilizabile.

Sunt luate masuri pentru protectia fata de zapada?

Pentru detalii, consultati distribuitorul local.

Asigurati-va ca temperatura si umiditatea la

amplasamentul instalatiei se incadreaza in intervalul de

utilizare, nu depaseste limita.

Nu instalati in antrepozite frigorifice sau in alte locuri cu

temperaturi scazute sau langa piscine incalzite. Acest lucru

poate cauza electrocutare si incendiu.

¢ Instalati cele doua conducte exterioare cu panta in jos
pentru a preveni patrunderea apei de ploaie in unitate.
Daca aceasta lucrare nu este finalizata, in cladire poate
patrunde apa, deteriorand mobila si cauzand electrocutare
si incendiu.

* lzolati cele doua conducte exterioare pentru a preveni
condensarea (si conducta din interior dupa caz).

Daca aceasta lucrare nu este finalizata, apa poate intra in
cladire, deteriorand mobila, etc.

« Utilizati izolatie electrica intre conducta si perete cand
utilizati conducte de metal pentru a trece laturi de metal
sau sarma sau platbanda de metal in cladiri din lemn.
Acest lucru poate cauza electrocutare si incendiu.

* Instalati corespunzator tubulatura de golire pentru
a asigura o golire completa.

Daca tubulatura de golire nu este executata corespunzator,
golirea nu se va realiza. Apoi, murdaria si resturile se pot
acumula in tubulatura de golire, cauzand scurgeri de apa.
Daca se intdmpla acest lucru, opriti unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii si cereti asistenta distribuitorului local.

* Nu plasati telecomanda in locuri unde exista pericol de
udare.

Daca in telecomanda patrunde apa, exista riscul unor
scurgeri de electricitate si deteriorarii componentelor
electronice. Pot rezulta electrocutari sau incendiu.

(Pentru mutare
si reinstalare/reparatii)

* Nu modificati unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii.

Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

* Consultati distribuitorul local. in privinta reamplasarii si
reinstalarii unitatii de ventilator de recuperare a caldurii.
Lucrarile necorespunzatoare de instalare pot cauza scapari,
electrocutare sau incendiu.

* Nu demontati sau reparati de unul singur unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

Luati legatura cu distribuitorul local pentru executarea
acestor lucrari.

* Céand scoateti unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii, aveti grija sa nu o rasturnati.

Apa din interiorul unitatii se poate scurge, ajungénd pe
mobila, etc.

* Nu reamplasati sau reinstalati telecomanda de unul
singur.

Instalarea necorespunzatoare poate cauza electrocutare
sau a incendiu.
Luati legatura cu distribuitorul local.

¢ Cand unitatea de ventilator de recuperare a caldurii
functioneaza defectuos (emitand miros de ars, etc.)
opriti alimentarea de la retea a unitatii de ventilator de
recuperare a caldurii si luati legatura cu distribuitorul
local.

Continuarea exploatarii in astfel de conditii poate cauza
defectiuni, electrocutare, sau incendiu.

— /N AVERTIZARE

3P130767-4K Roména



<LISTA DE CONTROL CU EXCEPTIA ATENTIONARILOR
PRIVIND SIGURANTA>

Elementele descrise mai jos trebuie controlate si intrebati
distribuitorul local cand nu sunteti sigur sau nu puteti controla
de unul singur.

m LISTA DE CONTROL PENTRU ALEGEREA
LOCULUI DE INSTALARE

 Este unitatea exterioara instalata intr-un loc bine
ventilat, fara obstacole in apropiere?
* Nu o utilizati in locurile descrise mai jos.
a.Locuri cu ulei mineral precum uleiul de taiere in
atmosfera.
b.Locuri cu sare in aer, precum zonele de litoral.
c. Locuri cu gaz sulfuros Tn aer, precum izvoarele termale.
d.Locuri cu fluctuatii de tensiune, precum in fabrici.
e.Tn automobile sau vapoare.
f. Locuri continand abur in atmosfera sau cu improscare de
ulei, precum in bucatarie.
g.Locuri cu echipamente mecanice generatoare de unde
electromagnetice.
h.Locuri cu abur acid sau alcalin.
*+ Au fost luate masuri de protectie fata de zapada?
Pentru detalii luati legatura cu distribuitorul local.

m LISTA DE CONTROL PENTRU LUCRARILE DE
CABLARE ELECTRICA

« Intreaga cablare trebuie executata de un electrician
autorizat.
Nu executati lucrarea de unul singur. Luati legatura cu
distribuitorul local.

* Lucrarile de cablare electrica trebuie executate in
conformitate cu standardele locale.

+ Este circuitul dedicat anume instalatiei de aer
conditionat?

m LISTA DE CONTROL PENTRU ZGOMOTUL DE
FUNCTIONARE

+ Este unitatea instalata in urmatoarele locuri?
a.Loc suficient de rezistent pentru a sustine greutatea
unitatii, si care nu amplificd zgomotul sau vibratia.
b.Loc unde aerul cald si zgomotul de la stutul de evacuare
al unitatii exterioare nu vor deranja vecinii.
+ Exista obstacole langa stutul de evacuare al unitatii
exterioare?
Acestea pot afecta functionarea si pot mari zgomotul de
exploatare.

» Daca in timpul functionarii se aud zgomote anormale,
luati legatura cu distribuitorul local.

= LISTA DE CONTROL PENTRU TUBULATURA DE
GOLIRE SI FUNCTIONAREA ALIMENTARII CU
APA

» Aveti grija ca evacuarea sa functioneze corespunzator.
Tn timpul operatiunii de racire, absenta golirii din tubulatura
de evacuare exterioara poate infunda tubulatura de golire cu
murdarie sau praf, cauzand scurgeri de apa din unitatea
interioara.

Opriti functionarea unitatii, si contactati distribuitorul local.

2 CEESTEDE FACUT INAINTE DE
PUNEREA IN FUNCTIUNE

Acest manual de exploatare este pentru urmatoarele sisteme
cu comandé standard. Tnainte de a incepe exploatarea, luati
legéatura cu distribuitorul local pentru operatiunea care
corespunde tipului si marcii sistemului dvs.

Daca instalatia dvs. are sistemul de control executat la
comanda, cereti distribuitorului local functionarea care
corespunde sistemului dvs.

2.1 DENUMIRILE COMPONENTELOR (consultati
figura 1)

(1) Ureche de sustinere
(2) Flansa de racordare a conductelor
(3) Ventilator pentru evacuare
(4) Filtru de aer (filtru cu viata lunga)
(5) Clapeta
(6) Cutie de control
(7) Capac pentru intretinere
(8) Elemente de schimb de caldura
(9) Placa de identificare
(10) Ventilator de alimentare cu aer
(11) Serpentina cu destindere directa
(12) Conducta de gaz
(13) Conducta de lichid
(14) Orificiu de evacuare condens

(15) Umidificator (tip cu evaporare naturala)
<numai seria VKM-GBMV1>

(16) Sita (inclusa) <numai seria VKM-GBMV1>

(17) Rezervorul de apa de alimentare <numai seria
VKM-GBMV1>

(18) Ventil electromagnetic <numai seria VKM-GBMV1>
(19) Telecomanda (accesoriu optional)

(20) Motorul clapetei

(21) EA Aer evacuat spre exterior

(22) OA Aer proaspat din exterior (aer din exterior)

(23) RA Returul aerului din incapere

(24) SA Alimentarea cu aer a incaperii

2.2 TELECOMANDA $| COMUTAREA: DENUMIREA
SI FUNCTIA FIECARUI COMUTATOR Sl AFISAJ
(consultati figura 3)

» Numai articolele marcate cu asterisc (semnul *) sunt
explicate in legatura cu functiile si afisajul unitatii. Articolele
nemarcate sunt funciii ale instalatiilor de aer conditionat
combinate. La utilizarea butoanelor pentru funcitii
nedisponibile (butoane care nu sunt descrise in text) se
afiseaza "NOT AVAILABLE" (nedisponibil). Luati legatura
cu distribuitorul local. pentru descrieri mai detaliate ale
acestor functii (butoane).

*1 Buton intrerupator
Apasati butonul si sistemul va porni. Apasati butonul din
nou si sistemul se va opri.

*2 Bec indicator al functionarii (rosu)
Becul se lumineaza in timpul exploatarii sau clipeste daca
survine o defectiune.

*3 Afisajul " " (comutare controlati)
Poate fi afisat cand este combinat cu o instalatie de aer
conditionat sistem VRV.
Cand este afisata aceasta pictograma, comutarea
incalzire/racire cu telecomanda este imposibila.

4 Afisajul " " (control centralizat)

Cand apare acest afisaj, sistemul este sub control
centralizat. (Aceasta nu este o specificatie standard.)
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5 PICTOGRAMA PLECAT DE ACASA " "
Pictograma plecat de acasa prezinta situatia functiei plecat

de acasa.

APRINS Plecat de acasa este cuplat.
INTERMITEN | Plecat de acasa este activ.

T

STINS Plecat de acasa este decuplat.

*6 Afisajul " (&/®) " (pornire pe dezghetare/cald)
Poate fi afisat cand inghefarea serpentinei unitatii
exterioare sporeste in modul de incalzire.

7 Afisajul " <a" (purificator de aer)
Acest afigaj arata ca unitatea de purificare a aerului este in
functiune.

8 Afigsajul " ¢ "" [(§""{A}"" % "" se: " (mod de
functionare: "VENTILATOR, USCARE, AUTOMAT,
RACIRE, INCALZIRE")

Aceasta afiseaza starea de functionare a instalatiei

combinate de aer conditionat.

* Pentru sistemul VRVIII nu exista "incalzire" (tip numai
pentru racire).

« " &} " este disponibil numai pentru sisteme care

—

functioneaza in mod de racire si incalzire in acelasi timp.

9 Termoelement telecomanda
Detecteaza temperatura din jurul telecomenzii. Aceasta nu
este aceeasi cu temperatura aerului de retur din incapere
(RA) de catre schimbatorul de caldura unitatea.

*10 Afi$aj n‘;ir_.i_“éﬂu "ﬁ" "‘%"
Acesta afiseaza modul de ventilatje.

11 TEMPERATURA MAXIMA FIXATA "5 5 Toxn
Temperatura maxima fixata indica temperatura maxima
fixata in timpul functionarii intre limite.

*12 PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM
ll@ll
Aceasta pictograma indica activarea temporizatorului de
program.
13 Afisajul " @ T " (inspectie/proba de functionare)
Cand se apasa butonul de inspectie/proba de functionare,
afisajul indica modul in care se afla sistemul.

* Nu-I folositi in cursul utilizarii uzuale (numai persoana
pentru service/instalator).

*14 PICTOGRAMA OPRIT "OFF"
Aceasta pictograma indica selectarea actiunii OPRIT cand
se programeaza temporizatorul de program.

15 TEMPERATURA MINIMA FIXATA " /5 min »
Temperatura minima fixata indica temperatura minima
fixata in timpul functionarii intre limite.

*16 PICTOGRAME DE ACTIUNI"12345"
Aceste pictograme indica actiunile pentru fiecare zi ale
temporizatorului de program.

17 Afisajul " :_"f_-,' »%D " (temperatura fixata)
Acesta afiseaza temperatura fixata a instalatiei combinate
de aer conditionat.

Nu este afisat cand unitatea este utilizata ca sistem

independent.

*18 Buton de selectare a modului de ventilatie
Acesta este apasat pentru a comuta modul de ventilatie.

*19 Buton de control al turatiei ventilatorului

Acesta este apasat pentru a controla turatia ventilatorului.

(Consultati elementul 30)

*20 Buton de inspectie/proba de functionare
Nu este folosit, numai in scop de service.

*21

*22

*23

24

25

26

27

*28

*29

*30

*31

*32

33

BUTON DE PROGRAMARE " &>

Acest buton este unul multifunctional.

n functie de manevrele anterioare ale utilizatorului,
butonul de programare poate avea diferite funcitii.

BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM

[1] @& [ 1]

Acest buton cupleaza sau decupleaza temporizatorul de
program.

Buton de programare a timpului
Utilizati acest buton pentru a programa timpul de pornire
si/sau oprire.

Afisajul " =3’ " (clapeta fluxului de aer)

Aceasta afiseaza directia si modul clapetei de aer a
instalatiei combinate de aer conditionat.

Butonul de reglaj al temperaturii

Utilizati acest buton pentru fixarea temperaturii dorite a
instalatiei de aer conditionat combinate cu aceasta unitate.
Acest buton nu poate fi utilizat pentru aceasta unitate.
Aceasta unitate nu poate modifica reglajul temperaturii.

BUTONUL DE VALOARE DE REFERINTA/LIMITA
Acest buton comuta intre valoarea de referinta,
functionarea intre limite sau QFF (numai modul de
programare).

BUTON DE SCHIMBARE A FUNCTIONARII/MIN-MAX
L1} ma)(ﬁc "

min3§i R
Acest buton este unul multifunctional. In functie de
manevrele anterioare ale utilizatorului, el poate avea
urmatoarele funcitii.

1 Selectarea modului de functionare a instalatiei
(VENTILATOR, USCARE, AUTOMAT, RACIRE,
INCALZIRE).

2 Comutarea intre temperatura minima si temperatura
maxima in timpul functionarii intre limite.

INDICATORUL ZILEI SAPTAMANII

" NON TUE WED THU FRI SAT SUN ™
Indicatorul zilei saptamanii prezinta ziua curenta a
saptamanii (sau ziua fixata la citirea sau programarea
temporizatorului de program).

AFISAJUL CEASULUI " BI5:-RE
Afisajul ceasului indica ora curenta (sau ora actiunii la
citirea sau programarea temporizatorului de program).

Afigajul " @ Q@@ | HHH{A " (turatia ventilatorului)
Acest afisaj indica turatia pe care ati fixat-o pentru
ventilator.

* Este afisat numai cand este apasat butonul de selectare
a turatiei ventilatorului. In mod normal afiseaza puterea
fixata a ventilatorului instalatiei combinate de aer
conditionat.

PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURATARE A
ELEMENTULUI " x4 "

Aceasta pictograma indica necesitatea curatarii
elementului.

Afigajul " & " (este timpul ca filtrul de aer s3 fie
curatat)

Consultati "4.1 CAND SE EFECTUEAZA
INTRETINEREA FILTRULUI DE AER".

Afigajul " & " (ventilatie)
Acest afisaj arata ca functioneaza schimbul total de
caldura.
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*34 Afigajul "NOT AVAILABLE" (nedisponibil)

+ "NOT AVAILABLE" poate fi afisat timp de cateva
secunde daca functia pentru butonul apasat nu este
disponibila pentru unitate sau instalatia de aer
conditionat.

* "NOT AVAILABLE" este afisat numai cand nici una dintre
unitatile interioare nu este echipata cu functia in cauza,
la functionarea simultand a mai multor unitati. Nu este
afisat daca functia este disponibild macar la una dintre
unitati.

35 Buton de control al turatiei ventilatorului instalatiei de
aer conditionat

Apasati acest buton pentru a selecta turatia ventilatorului

instalatiei de aer conditionat combinate cu aceasta unitate.

36 Buton de reglare a directiei fluxului de aer
Apasati acest buton pentru a selecta directia fluxului de aer
al instalatiei de aer conditionat combinate cu aceasta
unitate.

*37 Buton de resetare a indicatorului filtrului
Consultati "4.1 CAND SE EFECTUEAZA
INTRETINEREA FILTRULUI DE AER".

NOTA

« Tn contrast cu situatjile efective de exploatare, afisajul din
figura 3 prezinta toate indicatiile posibile.

+ Daca becul de semnalizare al filtrului se lumineaza, curatati
filtrul de aer conform explicatiilor de la "4 INTRETINEREA".
Dupa curatarea si reinstalarea filtrului de aer, apasati butonul
de resetare a indicatorului filtrului de pe telecomanda. Becul
de semnalizare al filtrului de pe afisaj se va stinge.

+ Numai articolele marcate cu asterisc (semnul *) sunt
explicate in legatura cu functiile si afisajul unitaji.

Articolele nemarcate sunt funcitii ale instalatiilor de aer
conditionat combinate.

2.3 EXPLICAREA SISTEMELOR

Aceasta unitate poate sa faca parte din doua sisteme
diferite: ca parte a sistemului combinat de functionare
utilizat impreuna cu instalatiile de aer condifionat sistem
VRVII si ca sistem independent utilizdnd numai ventila-
torul de recuperare a caldurii. Cand unitatea este utilizata
ca sistem independent, este necesara o telecomanda de
actionare.

Intrebati distribuitorul cum este configurat sistemul dvs.
inainte de utilizare.

Pentru exploatarea telecomenzii unitatii interioare si
regulatorului central, consultati manualul de exploatare
furnizat cu fiecare unitate.

Consultati manualul de exploatare inclus pentru detalii
privind modul de actionare a fiecarei telecomenzi.

s EXPLOATAREA FIECARUI SISTEM

Exemplu de sistem (consultati figura 2)

Sistem combinat de exploatare cu sisteme VRVIII
[Operatiune]

Telecomanda instalatiei de aer conditionat porneste si opreste
instalatia de aer conditionat si unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii.

Puteti de asemenea selecta turatia ventilatorului si modul de
ventilatie.

Consultati "3 PROCEDURA DE EXPLOATARE".

Tn timpul perioadelor intermediare cand este utilizatd numai
unitatea de ventilator de recuperare a caldurii fara instalatia de
aer conditionat, selectati "ventilatia” cu butonul de selectare a
operatiunii. (Consultati 2.4)

Exemplu de sistem (consultati figura 2)

Sistem independent

[Operatiune]

Unitatea de ventilator de recuperare a caldurii poate fi pornita
si oprita cu telecomanda.

Puteti de asemenea selecta masura ventilatiei si modul de
ventilatie.

Consultati "3 PROCEDURA DE EXPLOATARE".

NOTA

» Aceasta unitate nu poate controla temperatura din incapere.
Daca se doreste acest lucru, nu instalati unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii singura, ci mai curand
instalati o alta unitate interioara.

2.4 DESPRE SISTEMUL DE RACORDARE DIRECTA
A CONDUCTELOR

Exemple de instalare

Sistemul de racordare directa a conductelor

(HC0007)

NOTA)

+ Sistemul trebuie exploatat interblocat cu instalatia de aer
conditionat.

* Nu conectati la partea de evacuare a unitatii interioare.

Sistem independent de conducte

(HC0008)

Unitatea de ventilator de recuperare a caldurii nu poate fi
exploatata independent cand instalatia de aer conditionat
este conectata la unitatea de ventilator de recuperare a
caldurii printr-o conducta. Cand utilizati unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii, setati instalatia de aer
conditionat la modul ventilator cu ventilatie slaba.

Telecomanda pentru unitatea interioara

1
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1 Afigajul modului de functionare
Este afisat "ventilatie".

2 Butonul de selectare a modului de functionare

* De fiecare data cand apasati butonul de selectare a
operatiunii, afisajul modului de functionare se va schimba
asa cum este prezentat in figura urmatoare.
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Exemplul 1:
in cazul telecomenzii BRC1D527 sau echivalente.
Afisajul se schimba ca mai jos.

Cand instalatia de aer conditionat si unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii nu sunt conectate prin
conducta

<Mod de functionare>

VRV:

Mod de racire

Ventilator de recuperare a caldurii:
Mod de schimb de caldura

VRV:

Mod ventilator

Ventilator de recuperare a caldurii:
Mod de schimb de caldura

VRV:

Oprirea

Ventilator de recuperare a caldurii:
Mod de schimb de caldura

= |
)

Cand instalatia de aer conditionat si unitatea de ventila-
tor de recuperare a caldurii sunt conectate prin conducta

F\

<Mod de functionare>

VRV:

Mod de racire

Ventilator de recuperare a caldurii:
Mod de schimb de caldura

VRV:

Mod ventilator

Ventilator de recuperare a caldurii:
Mod de schimb de caldura

NOTA) Modul curent de ventilatie poate fi vizibil si selectat
pe telecomanda.

+ Cand afisajul indica " g" (este timpul ca filtrul de aer sa fie
curatat), cereti unei persoane calificate pentru intretinere sa
curete filtrele (consultati capitolul "4 INTRETINEREA").

2.5 OPERATIUNEA DE RACIRE LIBERA PE TIMPUL
NOPTII

<FUNCTIA DE PURJARE AUTOMATA A CALDURIIIN

TIMPUL NOPTII>

Racirea libera pe timpul noptii este o functie de conservare a

energiei care actioneaza noaptea cand instalatiile de aer

conditionat sunt oprite, prin ventilarea incaperilor care contin

echipamente de birou care ridica temperatura incaperii,

reducand sarcina de racire de dimineata cand instalatia de aer

conditionat este pornita.

» Racirea libera pe timpul noptii functioneaza numai in timpul
racirii si cand este conectata la sisteme VRV.

» Racirea libera pe timpul noptii este setata la "OPRIT" prin
reglajele din fabrica; deci cereti distribuitorului local sa o
porneasca daca intentionati sa o utilizati.

Imaginea operatiunii

A
40

30

20

OFF ON OFF

Yy, S —"
|
7Aore |
| |
22:00 24:00 B
A Temperatura starii de functionare (°C)

B Dimineata urmatoare (ora)
C Operatiunea de racire libera pe timpul noptii

(e)

(d)

a) Temperatura din exterior
b) Temperatura din interior

(

(

(c) Temperatura fixata

(d) Starea de functionare a instalatiei de aer conditionat
(

e) Starea de functionare a schimbatorului total de caldura

s EXPLICAREA IMAGINII OPERATIUNII DE RACIRE
LIBERA PE TIMPUL NOPTII

Unitatea compara temperaturile din interior si exterior dupa ce

instalatia de aer conditionat a incetat sa functioneze pe timpul

noptii. Daca urmatoarele conditii sunt indeplinite, functionarea

incepe, iar cand temperatura din interior ajunge la reglajul

aerului conditionat, functionarea se opreste.

<Conditii>

[1] temperatura dininterior este mai mare decat reglajul aerului
conditionat si

[2] temperatura din exterior este mai mica decat temperatura
din interior,

Cand conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, se face o

reevaluare la fiecare 60 de minute.
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3 PROCEDURA DE EXPLOATARE

3.1 RACIRE, INCALZIRE, S| MOD VENTILATOR.
(consultati figura 4)
[PREGATIRI]

» Pentru a proteja unitatea, cuplati intrerupatorul principal de

alimentare la retea cu 6 ore Tnainte de punerea in functiune.

Nu decuplati alimentarea de la retea in timpul sezonului de
incalzire sau racire. Acest lucru este pentru a asigura
pornirea lina.

€~ Apasati butonul de selectare a modului de functionare
de mai multe ori si selectati modul de functionare
preferat;

2 " Operatiunea de racire

se: " Functionarea in mod de incélzire
" ¢ " Functionare in mod ventilator

NOTA

+ "{A1" poate fi setat numai pentru sistemele care functioneaza
pe racire si incalzire in acelasi timp.
"B " este afisat pe toate telecomenzile cand se
utilizeaza sistemul VRV tip numai pentru racire, dar pot fi
setate numai " # "si" Q"

+ Selectati modul de functionare pe o telecomanda pe care nu

este afisat"[ HA "

"% """ :e: "si"{A}" (numai pentru sistemele cu racire/

fncalzire simultana) nu pot fi selectate pe telecomenzile

pe care sunt afisate.

Consultati 3.2 daca se afiseaza " H.4% "

¥~ Apasati butonul de selectare a modului de ventilatie

daca doriti sa modificati modul.
Ecranul parcurge urmatoarele selectiuni de fiecare data
cand este apasat butonul.

Vi |
&@ 9 e 9 NG

Mod de schimb Mod de ocolire
de caldura

Mod automat

NOTA

* Nu este necesara modificarea modului de ventilatie
deoarece modul este deja setat pe "mod automat"”.

gy~ Apasati butonul de turatie a ventilatorului daca doriti sa
modificati turatia ventilatorului.
Ecranul parcurge urmatoarele selectiuni de fiecare data
cand este apasat butonul.

> D
L H

L= redusa, H= ridicata

Dupa selectare, afisajul turatiei ventilatorului dispare.
Si se afiseaza turatia ventilatorului instalatiei combinate
de aer conditionat.

NOTA
* Nu este necesar sa se schimbe modul de turatie a ventila-

torului deoarece modul este deja setat la "Redusa” sau
"Ridicata" de catre instalator.

¥~ Apasati butonul intrerupator (cuplat/decuplat).
Becul indicator al functionarii se lumineaza si sistemul
ncepe sa functioneze.

Oprirea sistemului
Apasati butonul intrerupator inca o data. Becul indicator al
functionarii se va stinge. Unitatea se va opri.

+ Dupa oprirea functionarii, ventilatorul poate continua sa
functioneze timp de pana la un minut.
* Ventilatorul se poate opri, dar aceasta nu este o defectiune.

NOTA

* Nu decuplati alimentarea de la retea imediat dupa ce
functionarea se opreste. Asteptati cel putin 5 minute.
Neglijarea asteptarii poate cauza scurgeri sau defectiuni.

* Nu schimbati frecvent operatjunile in intervale scurte de
timp.
Aceasta poate avea drept rezultat nu numai defectiuni dar si
defectarea comutatoarelor si releelor din telecomanda.

» Nu apasati niciodata cu obiecte ascutite butonul
telecomenzii.
Telecomanda se poate deteriora.

m EXPLICAREA MODULUI DE FUNCTIONARE

Mod de Mod de Mod automat {A}

racire #* incélzire :s: Selecteaza
automat " x* "
sau " e: ".

Mod ventilator

o
Functioneaza
Tn timp ce functioneaza in mod de numai in mod de
ventilatie, unitatea potriveste aerul ventilatie.
exterior la temperatura din interior i Unitatea
apoi o aduce Tn incapere. prelucreaza aerul
din exterior

utilizand elementul
de schimb de
caldura, dar nu
serpentina de
destindere DX.

NOTA

» Aceasta unitate nu poate controla temperatura din incapere.
Daca se doreste acest lucru, nu instalati unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii singura, ci mai curand
instalati o alta unitate interioara.
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m EXPLICAREA MODULUI DE VENTILATIE

NOTA

Modul automat 2 : Combinat cu o instalatie de aer
conditionat sistem VRVIII
Unitatea comuta automat intre " 3g." si
"\ " pe baza informatjei de la instalatia
de aer conditionat sistem VRV (incalzire,
racire, ventilator, si temperatura fixata) si
informatiei de la unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii (temperaturile din
interior si exterior).
Sistem independent
Unitatea comuta automat intre " sg"
si "N " cand este combinata cu o
instalatie de aer conditionat (care nu este
fabricata de Daikin) si numai pe baza
informatiei de la unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii (temperaturile din
interior si exterior) cand unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii
functioneaza singura.

Modul de schimb total de caldura &g : Aerul din exterior trece
prin elementul de
schimb de caldurd si
aerul supus schimbului
de caldura este trimis
in incapere.

Modul de ocolire ~Z: Tn acest mod aerul din exterior nu
trece prin elementul de schimb de
caldura, ci este trimis ca atare in
fncapere.

m EXPLICAREA OPERATIUNII DE INCALZIRE
Operatiunea de dezghetare

+ Tn modul de incalzire, creste cantitatea de gheata de pe
serpentina unitatii exterioare.

Capacitatea de incalzire se reduce si sistemul trece in
modul de dezghetare.

* Telecomanda va afisa "[g/@]" pana incepe suflarea
aerului cald.

» Va reveni din nou la modul de incalzire dupa 6 - 8 minute
(cel mult 10).

« In timpul operatiunii de dezghetare, ventilatoarele unitétii
continua sa functioneze (reglaj din fabrica).

Acest lucru este cu scopul de a mentine gradul de ventilare
si umidificare.

» Cand exista temeri privind directia curentilor de aer rece de
la orificiul de evacuare, trebuie luata in considerare
schimbarea amplasarii in incapere.

« Totusi ventilatorul poate fi oprit prin reglajul telecomenzii.
Ventilatorul poate fi oprit cu telecomanda. Totusi, nu opriti
ventilatorul in cazul in care incaperile din apropiere pot
cauza contaminare cu aer poluat sau cu mirosuri neplacute,
de ex. in camere de spital, bai cu closet, etc.

(efluxul de virusi din incéperile cu bolnavi, sau scurgerile de
mirosuri din toaleta, etc.)
Pentru detalii luati legatura cu distribuitorul local.

Pornirea la cald

» Telecomanda va afisa "[¢/®+)" pana incepe suflarea
aerului cald, de ex. la inceperea operatiunii de incalzire.

3.2 REGLAJUL TELECOMENZII PRINCIPALE
(consultati figura 5)

» Cand sistemul este instalat agsa cum este prezentat mai jos,
este necesar ca una dintre telecomenzi sa fie desemnata
telecomanda PRINCIPALA.

« Numai telecomanda PRINCIPALA poate selecta racirea,
incalzirea, sau functionarea automata (ultima numai la
sistemele cu racire/incalzire simultana).

+ Afigajele telecomenzilor SECUNDARE indica " ®,% "
(comutare controlata) si urmaresc automat modul de
functionare comandat de telecomanda PRINCIPALA.

Totusi, este posibila comutarea la programul de uscare
cu telecomenzile SECUNDARE daca sistemul este in modul
de racire fixat cu telecomanda PRINCIPALA.

(sisteme cu operatiuni de selectare a racirii/incalzirii)
Cand la o singura unitate exterioara sunt conectate mai multe
unitati interioare sau aceasta unitate.

1 Unitate interioara
2 Ventilator de recuperare a caldurii -cu serpentina DX-

3 Una dintre aceste telecomenzi poate fi desemnata
telecomanda PRINCIPALA.

(sisteme cu racire/incalzire simultana)
Cand la o unitate exterioara sunt conectate prin unitatea BS mai
multe unitati interioare sau mai multe unitati de acest tip.

1 Unitatea BS:
Aceasta este unitatea care selecteaza racirea si
incalzirea.

2 Ventilator de recuperare a caldurii -cu serpentina DX-
Unitate interioara

4 Una dintre aceste telecomenzi poate fi desemnata
telecomanda PRINCIPALA.

w
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CUM SE DESEMNEAZA TELECOMANDA PRINCIPALA
€k~ Apasali butonul de selectare a modului de functionare

pe telecomanda PRINCIPALA curenta timp de

4 secunde.

Afigajele indicand " % ]" (comutare controlat&)
ale tuturor telecomenzilor SECUNDARE conectate la
aceeasi unitate exterioara sau unitate BS clipesc.

\

"B " clipeste cand alimentarea de la retea este
cuplata pentru prima oara.

Modul de ventilatie poate fi modificat indiferent de reglaj
(PRINCIPAL sau SECUNDAR).

NOTA

Aceasta unitate nu poate controla temperatura din incapere.
Daca unitatea este conectata la acelasi sistem cu alte unitati
interioare, setati telecomanda PRINCIPALA pe celelalte
unitati interioare.

gy~ Apasati butonul selector al modului de functionare pe

controlerul pe care doriti sa-| desemnati telecomanda
PRINCIPALA. Cu aceasta desemnarea este finalizata.
Aceasta telecomanda este desemnata telecomanda
PRINCIPALA iar afigajul care indicad " =% )"
(comutare controlata) dispare.

Afisajele celeilalte telecomenziindica " H,% )"
(comutare controlata).

Apasati butonul de selectare a modului de functionare
de pe telecomanda PRINCIPALA (respectiv o
telecomanda care nu afiseaza " % ]") pentru a
parcurge modurile. Ecranul va parcurge "e" —"{Z}"

(numai pentru sistemele cu racire/incalzire S|multana)

Ecranul telecomenzilor SECUNDARE se va schimba de
asemenea automat.

DETALIILE SI ACTIVITATEA OPERATIUNII

Reglajul telecomenzii PRINCIPALE (fara afisajul

"(C B4 ") lamodul de racire/incélzire va face ca
telecomenzile SECUNDARE (cu afisajul " ®.% ") sa
urmeze modul telecomenzii PRINCIPALE.

Totusi, selectarea modului ventilator este posibila.

Reglajul telecomenzii PRINCIPALE (fara afisajul
"B __]") lamodul ventilator va face ca telecomenzile
SECUNDARE (cu afisajul "[ % ") sé nu poata

efectua niciun alt reglaj decat cel pentru modul ventilator.

3.3 PROGRAMAREA PORNIRII $1 OPRIRII

SISTEMULUI CU TEMPORIZATORUL

3.3.1 MODUL DE PROGRAMARE $I SETARE A

TEMPORIZATORULUI CU TELECOMANDA
BRC1D527 (consultati figura 6)

Telecomanda este echipata cu un temporizator de program
care permite utilizatorului sa exploateze instalatia automat;
pentru a se putea utiliza temporizatorul de program sunt
necesare potrivirea ceasului si zilei saptamanii.

» Pentru setarea ceasului, consultati manualul de exploatare
al telecomenzii.

L

L

Puteti trece la ziua de Luni apasand butonul ",
Apare pictograma "@", "||0\" va clipi si una dintre
pictogramele " ¢ [*] {A) 2% 62", una dintre pictogramele
" A B N " pot fi afisate dar toate celelalte campuri
raman goale, indicand ca nu sunt programate actiuni
pentru Luni.

Lansati modul program tinand apasat butonul "GO timp
de 5 secunde, acum va clipi si pictograma "@)".
Apasati butonul "GO pentru a activa prima actiune
programata.

Este afigat un "1" care clipeste, indicand ca se
programeaza prima actiune programata pentru Luni;
Afisajul temperaturii reglate si ceasului clipesc.
Introduceti ora la care actiunea trebuie sa inceapa
utilizand butoanele "@[a J"si"@ ¥ " (pas minim =
10 minute).

Apasati butonul "GO pentru afisarea urmatorii actiuni
programate. Daca pentru Luni este programata o a doua
actiune, "JJON" va clipi in continuare si va apare "1 2".
Presupunand ca pentru Luni au fost programate

5 actiuni, va fi nevoie in total de 5 apasari pentru
afisarea tuturor actiunilor programate.

Introduceti ora la care actiunea trebuie sa se opreasca
utilizand butoanele "@[a J"si"@[ ¥ " (pas minim =
10 minute).

Apasati butonul " (@) @ ". Se afiseaza pictograma
"OFF".

Aceasta pictograma inseamna ca unitatea se va opri la
ora stabilita.

Cand toate datele pentru actiunile de Luni ale
temporizatorului de program au fost introduse, trebuie sa
confirmati actiunile programate.

Asigurati-va sa fie selectata ultima actiune a
temporizatorului de program pe care doriti s-o pastrati
(actiunile cu numere mai mari ale temporizatorului de
program vor fi sterse).

Acum trebuie sa alegeti intre 2 optiuni:
1. CONFIRMARE S| COPIERE PENTRU ZIUA URMATOARE

Lo

Actiunea temporizatorului de program prevazuta pentru
ziua curenta este valabila si pentru ziua urmatoare:
utilizati functia de "confirmare a ultimei actiuni si copierea
actiunilor pentru ziua urmatoare" apasand simultan
butoanele " <>" si "® & " timp de 5 secunde.
"INDICATORUL ZILEI SAPTAMANII" se va schimba
clipind de la "MON" 1a "SUN ™.

2. NUMAI CONFIRMARE

Lo

Actiunea temporizatorului de program prevazuta pentru
ziua curenta este valabild numai pentru ziua selectata:
utilizati functia de "confirmare a ultimei actiuni si trecere
la ziua urmatoare" apasand butonul " timp de

5 secunde.

Modul program este parasit si in functie de alegerea
facuta, actiunile programate sunt salvate pentru Luni
(si posibil Martj).
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PROGRAMAREA CELORLALTE ZILE ALE SAPTAMANII
Programarea celorlalte zile ale saptamanii este identica cu
programarea primei zile a sdptamanii. "TE " clipeste indicand

ziua selectata, "@®" si "1" sunt stabile daca actiunile au fost

copiate de Luni pe Marti, numai "®" este afisat daca nu au fost
copiate actiuni de Luni pe Martj.

NOTA) Temporizatorul de program:

* nu controleaza turatia ventilatorului,

* nu controleaza directia fluxului de aer,

* nu controleaza modul de ventilare,

* nu controleaza turatia ventilatorului,

* nu schimba modul de functionare pentru o valoare de
referinta programata.

Parametrii enumerati mai sus pot fi fixati manual, fara a interfera
cu temporizatorul de program.

3.4 EXPLOATAREA OPTIMA

Respectati urmatoarele masuri de precautie pentru a asigura
functionarea sistemului.

* Cand afigajul indica " £ ", cereti unei persoane
calificate pentru service sa curete filtrele (consultati
"4 INTRETINEREA").

* Nu puneti in functiune unitatea de ventilator de
recuperare a caldurii in modul de ocolire cand aerul
din incapere este in regim de incalzire iarna sau cand
temperatura din exterior este de 30°C sau mai mare.
Aceasta poate cauza formarea de condens pe unitatea
principala sau pe grilajul de evacuare, sau in jurul orificiului
de alimentare cu aer.

* Mentineti unitatea interioara si telecomanda la cel putin
1 m distanta de televizoare, aparate de radio,
echipamente stereo si similare.

Acest lucru poate cauza imagine distorsionata sau zgomot.

» Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea
cand unitatea nu este utilizata pentru perioade mai lungi
de timp. Cand intrerupatorul principal de alimentare la
retea este cuplat, se consuma o anumita putere chiar
daca sistemul nu este in functiune.

Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea
pentru a economisi energie. Cu 6 ore inainte de repornirea
unitatji, cuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea
pentru o functionare fara probleme.

+ Utilizati apa din reteaua urbana sau apa curata si luati
masuri pentru evitarea condensarii. (numai seria
VKM-GBMV1)

» Viata umidificatorului se poate scurta cand apa de
alimentare este dura. (numai seria VKM-GBMV1)
Utilizati un dedurizator de apa.

* Nu instalati telecomanda acolo unde temperatura
interioara si respectiv umiditatea, sunt in afara
intervalului 0-35°C si RH 40-80 %.

Acest lucru poate cauza defectiuni.

* Nu instalati telecomanda in bataia soarelui.
Acest lucru poate cauza decolorare sau deformare.

NOTA

» Cand ventilul electromagnetic se defecteaza, telecomanda
nu afiseaza niciun cod de eroare.
Utilizarea Tn aceasta stare va cauza o umidificare
insuficienta si un consum marit de apa de robinet.
Ventilul electromagnetic trebuie controlat la inceputul
sezonului de incalzire. (hnumai seria VKM-GBMV1)

4 INTRETINEREA
(numai pentru o persoana calificata
pentru intretinere)

INTRETINEREA POATE FI EXECUTATA NUMAI DE

PERSOANE CALIFICATE PENTRU INTRETINERE

NU VERIFICATI DESCHIZAND INTERIORUL UNITATII DE

UNUL SINGUR.

» Lucrul la indltime poate cauza accidente. Apelati la
distribuitorul local pentru intretinere.

4.1 CAND SE EFECTUEAZA INTRETINEREA
FILTRULUI DE AER

Curatati filtrul de aer cand afisajul indica " =" (ESTE TIMPUL
CA FILTRUL DE AER SA FIE CURATAT).

Afisajul va indica functionarea pe o durata fixata.

CEL PUTIN O DATA PE AN (PENTRU UTILIZARE
GENERALA DE BIROU)

(CURATATI FILTRUL DE AER MAI FRECVENT DACA ESTE
NECESAR.)

 Cereti distribuitorului local sa curete filtrul de aer.

» Mariti frecventa curatarilor daca unitatea este instalata intr-o
incapere unde aerul este extrem de contaminat.

Pentru telecomenzile care afiseaza semnul filtru, cuplati
alimentarea de la retea dupa intretinere, si apasati
butonul de resetare a semnului filtru.

* Consultati distribuitorul local daca doriti s& modificati
reglajul timpului pentru afisarea semnului filtru.

—/\ PRECAUTIE

« Utilizati intotdeauna filtrul de aer.
Daca filtrul de aer nu este folosit, elementele de schimb de
caldura se vor infunda, putand cauza diminuarea
performantei si apoi defectarea.

CAND SE CURATA ELEMENTUL DE SCHIMB DE
CALDURA

CEL PUTIN O DATA LA DOI ANI

(PENTRU UTILIZARE GENERALA DE BIROU)
(CURATATI ELEMENTUL MAI FRECVENT DACA ESTE
NECESAR.)
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4.2 INTRETINERE SEZONIERA
<numai seria VKM-GBMV1>
421 LA INCEPUTUL SEZONULUI

+ Solicitati distribuitorului local s& inspecteze la inceputul si
sfarsitul sezonului de umidificare.

Pentru distribuitori

NOTA

Continutul intretinerii Probleme in
Piesa cazul
inspectaty | Elemente de Solutie neefectudrii
inspectat intretinerii
Vg;'{'ncjat' Curatati daca | Umidificare
Tpnfun dare s-a infundat. | insuficienta.
Sita ——
(80-mesh) Verlf!cagl A 3 )
garnitura Inlocuiti daca .
; = ' Scurgeri.
inelara este fisurat.
pentru fisuri
Curatati dacs | Smidificare
Verificat nu ’ insuficienta.
functionarea | functioneaza iS;] l::g:?::e\rea
intrerupatorul | corespun- rezervorului
ui cu flotor zator datorita de apa de
Rezervorul acumularii. | o° &P
de apa de alimentare.
alimentare Putere slaba
Verificat Curtatidaca | 2 ventiate-
pentru este foarte Ca écitate
murdarie murdar. pacitat
de umidifi-
care redusa.
Verificati Umidificare
inchiderea si insuficienta.
deschiderea. Supra-
Procedati intr- Tnlocuiti incarcarea
Ventil electro- | un mod similar dacs n’u rezervorului
magnetic cand verificati . . | de apa de
. * | functioneaza. :
functionarea ’ alimentare.
intrerupa- (Consum
torului cu marit de apa
flotor. de robinet)
4.3 INSPECTIA MOTORULUI VENTILATORULUI

+ Cand ventilatorul se defecteaza, telecomanda afiseaza un
cod de eroare.
Utilizarea in aceasta stare va cauza o ventilare insuficienta.
Ventilatoarele de alimentare cu aer si de evacuare trebuie
controlate o data la una sau doua luni.
Puteti face o verificare simpla precum in modul de mai jos.
Pentru a controla debitul aerului, tineti o tija cu un fir sau ceva
similar, usor la capét in fata grilei de alimentare si grilei de

evacuare.

4.4 INLOCUIREA ELEMENTULUI
UMIDIFICATORULUI
<numai seria VKM-GBMV1>

» Elementul umidificatorului trebuie inlocuit regulat.
Elementul umidificatorului trebuie in general inlocuit o data
la trei ani cand sursa de apa este apa moale, dar factorii
externi (daca apa este dura, etc.) cat si conditiile de
exploatare (conditionarea aerului de 24 de ore pe zi, etc.)
fi pot scurta durata de functionare.

* Luati legatura cu distribuitorul local daca aveti intrebari.

5 REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
5.1 URMATOARELE SITUATII NU SUNT

DEFECTIUNI
* Instalatia nu porneste.
<Simptom>

Pe telecomanda se afiseaza pictograma " "

(control centralizat) iar apasarea butonului intrerupator
cauzeaza clipirea afigajului timp de cateva secunde.

<Cauza>
Aceasta arata ca dispozitivul central controleaza unitatea.
Afisajul care clipeste arata ca telecomanda nu poate fi
utilizata.

<Simptom>
Ventilatorul se roteste 1 minut dupa apasarea butonului
intrerupator.

<Cauza>
Aceasta arata ca se pregateste functionarea.
Asteptati circa 1 minut.

* Uneori functionarea inceteaza.

<Simptom>
"US" este afisat pe telecomanda si functionarea se opreste
dar apoi reporneste dupa cateva minute.

<Cauza>
Acest fenomen are loc deoarece telecomanda intercepteaza
zgomot de la alte aparate electrocasnice decat unitatea de
ventilator de recuperare a caldurii si aceasta impiedica
comunicarea dintre unitati, cauzand oprirea lor.
Functionarea este reluata automat cand zgomotul inceteaza.

* "88" este afigat pe telecomanda.
<Simptom>
Afiseaza imediat dupa cuplarea alimentarii de la retea,
si dispare dupa mai multe secunde.
<Cauza>
Aceasta arata ca unitatea verifica daca telecomanda este
sau nu normala.
Este afisat doar temporar.

5.2 DACA SURVINE UNA DINTRE URMATOARELE
DEFECTIUNI, LUATI MASURILE PREZENTATE
MAI JOS $I LUATI LEGATURA CU
DISTRIBUITORUL LOCAL

Sistemul trebuie reparat de o persoana calificata ;A)entru ntretinere.

NU VERIFICATI SI NU REPARATI DESCHIZAND

INTERIORUL UNITATII DE UNUL SINGUR.

— & AVERTIZARE

Cand ventilatorul de recuperare a caldurii este in situatii
anormale (miros de ars, etc.), intrerupeti alimentarea de la
retea si luati legatura cu distribuitorul local.

Continuarea exploatarii in astfel de conditii poate cauza
defectiuni, electrocutare, si incendiu.

» Unitatea nu functioneaza de loc.

a. Verificali daca nu cumva alimentarea de la retea este
intrerupta.
Masura: Dupa restabilirea alimentarii de la refea,

reluati exploatarea.

b. Verificati daca nu cumva s-a ars siguranta.
Masura: Opriti alimentarea de la retea.
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c. Verificati daca intreruptorul a functionat.

Masura:

Cuplati alimentarea de la retea cu comutatorul

intreruptorului decuplat.

Nu cuplati alimentarea de la retea cu comuta-
torul intreruptorului aflat in pozitie instabila.
(Luati legatura cu distribuitorul local.)

1

ON

| OFF |

3

1 Intreruptorul circuitului de alimentare (intreruptor
pentru scurgeri la pamant)

2 Ureche
3 Pozitie instabila

» Daca se activeaza frecvent un dispozitiv de siguranta
cum ar fi o siguranta, un intreruptor, sau un intreruptor
de scurgere la pamant, ori un intrerupator nu
functioneaza corespunzator.
Masura: Nu porniti alimentarea de la retea.

* Butoanele telecomenzii nu functioneaza bine.
Masura: Decuplati intrerupatorul principal de alimentare la

retea.

 Daca afisajul "y " (INSPECTIE), "Nr. UNITATE" si becul
indicator al functionarii clipesc si apare CODUL DE

DEFECTIUNE.

Juuuue

& C o )
;nu. gﬁl ﬁ
? &R
*\7\/ VY

2 3 4
1 Becul indicator al functionarii
2 Afigajul INSPECTIE
3 COD DE DEFECTIUNE
4 Nr. UNITATII INTERIOARE in care survine

defectiunea

Masura: Anuntati si informati distribuitorul local cu privire

la denumirea modelului si indicatia codului de

defectiune.

» Exista alte defectiuni.
Masura: Opriti unitatea.

Lista de coduri de defectiune ale telecomenzii sistemului de
ventilator de recuperare a caldurii

. §ecul Indicator Unitate | Codde .
indicatoral de . Descriere
R . nr. defectiune
functionarii | inspectie
APRINS | STINS Iqter- Termlstor pentru aerul din
mitent interior defect
APRINS | STINS Iqter- Term!stor pentru aerul din
mitent exterior defect
APRINS | STINS In.ter- Defectiune legata de clapeta
mitent
Intermit | Inter- Inter- Defectiune legata de clapeta
ent mitent | mitent + defectiunea termistorului
Intermit | Inter- Inter- A1 Defectiune a placii cu circuite
ent mitent | mitent imprimate

APRINS | STINS Iqter- A Pefgct,mne a pl&cii cu circuite
mitent imprimate
Inter- Inter- Inter- Rotor blocat
. . . A6
mitent mitent mitent
Inter- Inter- Inter- Defectiune la tensiunea de
. . . A8 )
mitent mitent mitent alimentare
Eroare de actionare a
Inter- Inter- Inter- L o
. . . A9 ventilului electric de
mitent mitent mitent .
destindere
Inter- Inter- Inter- Eroare de comunicare la
. . . C1 .
mitent | mitent | mitent ventilator
Eroare a termistorului
tubulaturii de lichid
Inter- Inter- Inter- ) «
. . . c4 (conexiune defectuoasa,
mitent mitent mitent -
deconectare, scurtcircuit,
defectiune)
Eroare a termistorului
Inter- Inter- Inter- c5 tubulaturii de gaz (conexiune
mitent mitent | mitent defectuoasa, cablu intrerupt,
scurtcircuit, defectiune)
Eroare a termistorului
admisiei aerului in serpentina
Inter- Inter- Inter- ) <
. . . C9 (conexiune defectuoasa,
mitent mitent mitent -
deconectare, scurtcircuit,
defectiune)
Inter- Inter- Inter- Proba de functionare nu a
. . . u3 N
mitent mitent mitent fost executata
Termistor pentru aerul din
Inter- Inter- Inter- . L
. . . CA exterior defect (serpentina
mitent mitent mitent . .
aer din exterior)
Inter- Inter- Inter- Eroare de transmisie intre
. . . us . ) «
mitent | mitent | mitent unitate si telecomanda
STINS Iqter- STINS Us Eroare de r?glaj al
mitent telecomenzii
Inter- Eroare de transmisie intre
STINS mitent STINS us telecomanda PRINCIPALA si
telecomanda SECUNDARA
Inter- Inter- Combinatie incorecta cu
STINS . . UA unitatea interioara si
mitent mitent
telecomanda
APRINS In'ter- APRINS uc Suprapl{nere a adresei
mitent comenzii centrale
Inter- Inter- Inter- Eroare de transmisie intre
. . . UE . )
mitent | mitent | mitent unitate si regulatorul central

I :In cazul defectiunii cu codul afigat cu litere albe fond
negru daca unitatea inca functioneaza.

Totusi, aveti grija sa-l controlati si reparati, si cat de
curand posibil.
Daca se afiseaza alte coduri de eroare decéat cele de
mai sus, exista posibilitatea ca problema in cauza sa
fie produsa la instalatia combinata de aer conditionat
sau unitatea exterioara. Consultati pentru detalii
manualele de exploatare incluse cu instalatiile de aer
conditionat sau unitatile exterioare.

3P130767-4K Roména
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5.3 DACA SISTEMUL NU FUNCTIONEAZA

CORESPUNZATOR CU EXCEPTIA CAZULUI
MENTIONAT MAI SUS, SI NICI UNA DINTRE
DEFECTIUNILE MENTIONATE MAI SUS NU
ESTE EVIDENTA, LUATI LEGATURA CU
DISTRIBUITORUL LOCAL SI CERETI
INVESTIGAREA SISTEMULUI iN
CONFORMITATE CU URMATOARELE
PROCEDURI DE CATRE O PERSOANA
CALIFICATA PENTRU SERVICE

Urmatoarele defectiuni trebuie controlate de un personal

de

service calificat. Nu controlati de unul singur.

Unitatea nu functioneaza de loc.

a. Verificati daca nu cumva alimentarea de la retea este
intrerupta.
Dupa restabilirea alimentarii de la
exploatarea.

b. Verificati daca nu cumva s-a ars siguranta.
Schimbati siguranta.

c. Verificati daca intreruptorul a functionat.
Luati legatura cu distribuitorul local.

d. Sunt probleme cu alimentarea sau cu cablajul?
Inspectati alimentarea de la retea si cablajul.

e. Exista probleme cu unitatea de ventilator?
Inspectati motorul ventilatorului si ventilatorul.

retea, reluati

Cantitatea de aer evacuat este mica si zgomotul

evacuarii este puternic.

a. Verificati ca filtrul de aer si elementul de schimb de
caldura sa nu fie infundate. (Verificali filtrul de aer SA si
RA. Verificati ambele fete ale elementelor.)

Curatati filtrul de aer si elementul de schimb de caldura.

Cantitatea de aer evacuat este mare si zgomotul
evacuarii este puternic.
a. Verificati daca filtrul de aer si elementul de schimb de
caldura nu sunt instalate.
Instalati filtrul de aer si elementul de schimb de caldura.

Se usuca de obicei in timpul iernii. <numai seria VKM-
GBMV1>
a. Este deschis ventilul de serviciu pentru alimentarea cu
apa?
Deschideti ventilul de serviciu pentru alimentarea cu apa.
b. Ati redus prea mult reglajul umidostatului (procurare la
fata locului)?
Corectati reglajul.

Umecteaza foarte putin sau de loc. <numai seria VKM-
GBMV1>
a. Este apa in rezervorul de alimentare cu apa?
b. Este furnizata apa?
Inspectati conductele de alimentare cu apa si alimentarea
cu apa.
c. Este sita infundata?
Curatatj sita.
d. Este defect ventilul electromagnetic (respectiv nu se
deschide)?
Tnlocuiti ventilul electromagnetic.
e. Este rupt elementul umidificatorului?
Tnlocuit.
f. A scazut rezistenta apei din elementul umidificatorului?
Tnlocuiti elementul umidificatorului.
g. Sunt defecte circuitele de control?
Tnlocuiti placa cu circuite imprimate si alte piese electrice.
h. Este defect intrerupatorul cu flotor?
Tnlocuitj intrerupatorul cu flotor.
i. Este suficienta presiunea alimentarii cu apa?
Resetati astfel incat sa existe presiune suficienta.

6

j. Exista materiale straine in rezervorul de apa de

alimentare?
Curatati rezervorul de apa de alimentare.

SERVICE DUPA VANZARE Sl
GARANTIE

6.1 SERVICE DUPA VANZARE

— A AVERTIZARE

Nu modificati unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

Nu demontati, sau reparati unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.
Luati legatura cu distribuitorul local.

Feriti de foc in cazul scaparilor de agent frigorific.
Agentul frigorific utilizat in aceasta unitate este nepericulos.
Desi de obicei nu survin scurgeri de agent frigorific, daca
agentul frigorific scapa intr-o incapere si vine in contact cu
echipamente incinse precum incalzitoare cu ventilator,
cuptoare, sobe de gatit cu ulei (gaz), etc., el va cauza
formarea de gaze toxice.

Dupa remedierea unei scapari de agent frigorific, solicitafi
personalului de service confirmarea remedierii punctului de
scapare Tnainte de a reincepe exploatarea.

Nu demontati sau reinstalati singur unitatea.
Instalarea incompleta poate cauza scapari de apa,
electrocutare si incendiu.

Luati legatura cu distribuitorul local.

CAND SOLICITATI DISTRIBUITORULUI
EFECTUAREA REPARATIEI, INFORMATI
PERSONALUL ACESTUIA CU PRIVIRE LA
URMATOARELE DETALII:

* Data livrarii si data instalarii:

* Defectiune:

Informati personalul cu privire la componentele defecte.
(Codul de defectiune afisat pe telecomanda.)

* Nume, adresa, numar de telefon

REPARATII DUPA EXPIRAREA TERMENULUI DE
GARANTIE

Luati legatura cu distribuitorul local. Daca este necesara
reparatia, este disponibil un serviciu contra cost.

PERIOADA MINIMA DE PASTRARE A PIESELOR
IMPORTANTE

Chiar si dupa incetarea fabricarii unui anumit tip de instalatie
de aer conditionat, noi avem in stoc piesele importante
pentru acesta timp de cel putin 6 ani.

Piesele importante semnifica componentele esentiale
functionarii instalatiei de aer conditionat.

RECOMANDARI PENTRU INTRETINERE Sl
INSPECTIE

Deoarece dupa utilizarea timp de mai mulfi ani a unitatii se
depune praf, performanta va fi diminuata intr-o oarecare
masura.

Demontarea si curatarea interiorului necesita competenta
tehnica, deci va recomandam sa incheiati un contract de
intretinere si inspectie (contra cost), separat de intrefinerea
normala.
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m CICLURI RECOMANDATE DE INSPECTIE SI

INTRETINERE

[Nota: Ciclul de intretinere nu este acelasi

cu perioada de garantie.]

Tabelul 1 presupune urmatoarele conditii de utilizare:

« Utilizare normala fara porniri si opriri frecvente ale masinii.
(Desi variaza in functie de model, recomandam ca unitatea
sa nu fie pornita si oprita de mai mult de 6 ori intr-o ora in
cursul utilizarii normale.)

+ Se presupune ca produsul functioneaza 10 ore/zi,

2.500 ore/an.

« Tabelul 1 - Ciclul de inspectie si lista ciclului de intretinere

« La utilizarea Tn locuri necorespunzatoare unde aerul poate
contine praf, sare, gaze sau aerosoli daunatori precum acid
sulfuros si hidrogen sulfurat.

 La utilizarea in locuri unde masina este pornita si oprita
frecvent sau timpul de exploatare este lung. (Exemplu:
conditionarea aerului timp de 24 de ore)

« Cand apa alimentata este dura, viata umidificatorului se
scurteaza.

= CICLUL DE iINLOCUIRE RECOMANDAT AL
PIESELOR DE UZURA

[Ciclul nu este acelasi cu perioada de garantie.]
» Tabelul 2 - Lista ciclului de Tnlocuiri

De_znu_mirea piesei _Ciclu d_e [(T:r:(l:cl::;ien T;t/rseagijnere
principale inspectie reparati
. 1-2 luni

(entistor lapets, otc) | TeComan- | 20.000ore

m‘ﬂ;:t‘é"“’“'te 25.000 ore

Eleme?t de schimb de 10 ani

caldura

Schimbator de caldura 1an 5ani

Senzor (termistor) 5 ani

Telecomanda si 25.000 ore

comutatoare

Tava de golire 8 ani

Ventil de destindere 1an*2 20.000 ore

Ventil electromagnetic 1an 20.000 ore
*1:

» Puteti face o verificare simpla precum in modul de mai jos.
Pentru a controla debitul aerului, tineti o tija cu un fir sau ceva
similar, usor la capat in fata grilei de alimentare si grilei de
evacuare.

*2:

» Cand ventilul electromagnetic se defecteaza, telecomanda

nu afiseaza niciun cod de eroare.
Utilizarea in aceasta stare va cauza o umidificare
insuficienta si un consum marit de apa de robinet.
Ventilul electromagnetic trebuie controlat la inceputul
sezonului de incalzire.
Nota 1
Acest tabel indica piesele principale.
Consultati contractul de intretinere si inspectie pentru detalii.
Nota 2
Acest ciclu de intretinere indica intervalele de timp
recomandate pana la necesitatea efectuarii de activitafi de
intretinere, pentru a va asigura ca produsul ramane operational
un timp cat mai indelungat.

Utilizarea pentru proiectarea unei intretineri corespunzatoare

(asigurarea bugetului pentru intretinere si tarifele de inspeciie,

etc.).

Tn functie de continutul contractului de intretinere si inspectie,
ciclurile de inspectie si intretinere pot fi in realitate mai scurte
decét cele specificate aici.

Scurtarea ciclului de intretinere si ciclului de inlocuire
trebuie luate in considerare in urmatoarele situatii.

 La utilizarea Tn locuri calde, umede sau cu fluctuatii mari ale
temperatura si umiditate.

* La utilizarea in locuri cu fluctuatii mari ale alimentarii
cu curent (tensiune, frecventa, distorsiunea undelor, etc.).
(Nu poate fi utilizat in afara domeniului admisibil.)

* La utilizarea si instalarea in locuri cu zguduituri si vibratji
frecvente.

Denumirea piesei Ciclu de . N .
S . ) Ciclu de inlocuire
principale inspectie
Filtru de aer 3 ani
Filtru de Tnalta eficienta 1an
. 1an
(optional)
Elemept de schimb de 2 ani 10 ani
caldura
Elementul .
umidificatorului Tan 3 ani (Nota 3)
Nota 1

Acest tabel indica piesele principale.

Consultati contractul de intretinere si inspectie pentru detalii.
Nota 2

Acest ciclu de intretinere indica intervalele de timp
recomandate pana la necesitatea efectuarii de activitati de
intretinere, pentru a va asigura ca produsul ramane operational
un timp cat mai indelungat.

Utilizarea pentru proiectarea unei intretineri corespunzatoare
(asigurarea bugetului pentru intretinere si tarifele de inspectie,
etc.).

Nota 3

Viata elementului de umezire este de circa 3 ani (4.000 ore),
la duritatea apei de alimentare de: 150 mgl/I.

(Viata elementului de umezire este de circa 1 an (1.500 ore),
la duritatea apei de alimentare de: 400 mg/l.)

Ore de functionare anuale: 10 ore/zi x 26 zile/

luna x 5 luni = 1.300 ore.

Pentru detalii luati legatura cu distribuitorul local.
Nota: Defectiunile datorate demontarii sau curatarii interioare
de persoane neautorizate nu pot fi incluse in garantie.

= MUTAREA S| DEZAFECTAREA UNITATII

* Luati legatura cu distribuitorul local pentru demontarea si
reinstalarea schimbatorului de caldura cu entalpie totala
cand ii schimbati amplasarea intrucat aceasta necesita
competenta tehnica.

» Aceasta unitate contine clorofluorocarbonati in agentul
frigorific.
Cand dezafectati, demontati, instalati si intretineti unitatea,
colectati agentul frigorific in conformitate cu legislatia locala
pentru prevenirea deteriorarii mediului Tnconjurator.
Pentru detalii luati legatura cu distribuitorul local.

= UNDE SE TELEFONEAZA
Pentru lucrarile de service dupa vanzare, etc., consultati
distribuitorul local.

m PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie: in termen de un an dupa instalare.
» Daca in timpul perioadei de garantie sunt necesare
reparatiii la instalatia de aer conditionat, luati legatura
cu distribuitorul local.
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