DAIKIN NAVOD NA OBSLUHU

v

Celkovy vymennik tepla
Ventilator rekuperacie tepla -s vinutim DX-

MODELY
(Kanalovy typ montovany na strop)

S vinutim DX a zvlhéovacom

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

S vinutim DX

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1
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Ventilator rekuperacie tepla

Ventilator rekuperacie tepla

« Dakujeme vam za nakup uplného vymennika tepla Daikin.

Pred pouzitim ventilatora rekuperacie tepla si dokladne precitajte
tento navod na obsluhu. Informuje vas ako spravne pouzivat
jednotku a pomdze vam pri odstrafiovani problémov. Tento navod
vysvetluje len vnatornu jednotku. Pouzivajte ho spolu s navodom
na obsluhu vonkaj$ej jednotky. Po preditani navodu ho odlozte
pre buduce pouzitie.

* Tato jednotka je volitelny typ pre klimatizaciu systému VRV.
Normalne by sa mala pouzivat v kombinacii s vnutornou
klimatizaciou systému VRV.

Je tiez mozné tuto jednotku pouZit ako nezavisly systém.

» Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné,
neinstalujte jednotku ventilatora rekuperaciou tepla samostatne,
ale skor nainstalujte ind vnutornu jednotku.

* Na ovladanie jednotky pouZite dialkovy ovlada¢ vnutornej
klimatizacie systému VRV.
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VKM50GBMV1
VKM50GBV1

VKM80GBMV1
VKM80GBV1

VKM100GBMV1
VKM100GBV1
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Zavesna konzola

Priruba pripojenia kanala

Vystupny ventilator

Vzduchovy filter (filter s dlhou Zivotnostou)

Zvih¢ovac

Riadiaca skrina

Udrzbarsky kryt

Prvky vymennika tepla

Vymiefia teplo (teplota a vlhkost) zvnutra so vzduchom

zvonka, vymiena vonkajsi vzduch za takych istych
podmienok aké su vnutri a privadza ho dovnutra.

Vyrobny stitok

Ventilator privodu vzduchu
Priame expanzné vinutie
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie

14
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20
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22
23
24

Vystup vypustania

Zvih€ovag (prirodny vyparovaci typ)
<len série VKM-GBMV1>

Sitko (je sucastou)

<len série VKM-GBMV1>

Néadrz privodu vody
<len série VKM-GBMV1>

Magneticky ventil

<len série VKM-GBMV1>

Dialkovy ovladac (volitelné pridavné prislusenstvo)
Motor zvihéovaca

EA Vystup vzduchu von

OA Cerstvy vzduch zvonka (vonkajsi vzduch)

RA Navrat vzduchu z miestnosti

SA Privod vzduchu do miestnosti
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Dialkovy ovlada¢ pre VKM BRC1D527
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Diafkovy ovlada¢ pre VKM BRC1D527
5
A Kombinovany operacny systém so systémami VRV
1 Vnutorna jednotka
2 Ventilator rekuperacie tepla -s vinutim DX-
3 Dialkovy ovlada¢ pre vnutornu jednotku
4 VonkajSia jednotka
B Nezavisly systém



DAIKIN

S vinutim DX a zvlh¢ovacom S vinutim DX
VKM50GBMV1 VKM50GBV1 Celkovy vymennik tepla Navod na
VKMBOGBMV1 VKM8OGBV1 Ventilator s rekuperaciou tepla -s vinutim DX- obsluhu
VKM100GBMV1 VKM100GBV1
* Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte
OBSAH v atmosfére znecistenej olejovymi parami, napr. parami
ILUSTRACIE (OBFAZOK)....vvveooeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeons M112] oleja na varenie alebo strojového oleja. _
1 BEZPEGNOSTNE PREVENTIVNE OPATRENIA........... 1 Olejové pary mozu sposobit poskodenie jednotky vetrania
N N . ] s rekuperaciou tepla, zasiahnutie elektrickym pradom alebo
2 CO ROBIT PRED SPUSTENIM PREVADZKY ................ 4 poiar.
3 I?OS'I:UP PRI PREVADZKE..........ccooveiiiieeeiie e 8 « Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte
4 UDRZBA ...t 1 na miestach s velkym mnozstvom dymu z oleja,
5 ODSTRANOVANIE PROBLEMOV ........ccccceveveveeerernnn. 12 napr. kuchyne alebo na miestach s horfavymi plynmi,
6 POPREDAJNY SERVIS A ZARUKA........c..ccoeuriririnnnn. 14 korozivnymi plynmi alebo kovovym prachom.

Pbévodny navod je v angli¢tine. V3etky ostatné jazyky su
preklady originalneho navodu.

Dolezité informacie tykajuce sa pouzitého
chladiva

Tento vyrobok obsahuje fluoridizované sklenikové plyny,

pre ktoré plati kyotsky protokol.
Typ chladiva: R410A

Hodnota GWP": 1975

“ GWP = global warming potential (potencial globalneho
oteplenia)

V zavislosti od eurdpskej alebo lokalnej legislativy mézu byt
potrebné pravidelné kontroly netesnosti chladiva.
Viac informacii ziskate od vasho miestneho predajcu.

1 BEZPECNOSTNE PREVENTIVNE
OPATRENIA

Ak chcete ziskat' uplné vyhody z funkcii jednotky ventilatora

s rekuperaciou tepla a vyhnut sa porucham v désledku

nespravnej obsluhy, odporu¢ame, aby ste si pred pouzitim

dokladne precitali navod na obsluhu. Tento vyrobok prichadza

na trh s oznacenim “spotrebice, ktoré nie su pristupné

verejnosti”.

¢ V tomto navode su preventivne opatrenia rozdelené na
VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodrzujte vSetky nizSie
uvedené preventivne opatrenia. VSetky su velmi
dolezité pre zabezpecenie bezpeénosti.

A VAROVANIE.......... Oznacuje moznu nebezpecnu situaciu,
ktorej ak sa nezabrani, méze mat
za nasledok usmrtenie alebo vazne
zranenia.

A UPOZORNENIE .... Oznacuje moznu nebezpecnu situaciu,
ktorej ak sa nezabrani, méze mat za
nasledok menej vazne zranenie alebo
poranenie. M6zZe sa tieZ pouzit ako
upozornenie na nebezpecné praktiky.

* Po preéitani uschovajte tento navod na vhodnom

mieste tak, aby ste si ho mohli v pripade potreby
preStudovat’. Ak sa zariadenie odovzda inému
pouzivatel'ovi, nezabudnite odovzdat’ aj navod.

— /\ VAROVANIE (Pocas prevadzky)

¢ Nezabudnite, ze dlhé priame pésobenie studeného
alebo teplého vzduchu z jednotky ventilatora s rekupe-
raciou tepla alebo vzduchu, ktory je studeny alebo prili$
teply moze poskodit’ vas fyzicky a zdravotny stav.

* Do vstupu alebo vystupu vzduchu nestrkajte ziadne
predmety vratane ty¢i, prstov atd’.
V désledku kontaktu s lopatkami vysokorychlostného
ventilatora jednotky vetrania s rekuperaciou tepla by mohol
mat za nasledok zranenie osdb.

PouZitie jednotky vetrania s rekuperaciou tepla na takych
miestach moze spdsobit vznik poziaru alebo poruchu
jednotky vetrania s rekuperaciou tepla.

* V blizkosti jednotky vetrania s rekuperaciou tepla
nepouzivajte horlavé materialy (napr. sprej na vlasy
alebo insekticidy). Jednotku vetrania s rekuperaciou
tepla necistite organickymi rozpustadlami ako je
napr. riedidlo na farby.

PouZzitie organickych rozpustadiel méze spbsobit
poskodenie jednotky vetrania s rekuperaciou tepla,
zasiahnutie elektrickym pradom alebo poziar.

* Aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym prudom,
zariadenie neobsluhujte vihkymi rukami.

* Ak horlavy plyn unika, otvorte okna a miestnost’
vyvetrajte.

Ak sa jednotka zapina alebo vypina pri nedostato€nom
vetrani, m6ze déjst k vybuchu z iskrenia pri elektrickom
pripojeni.

» Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla neumyvajte
vodou, lebo by to mohlo sposobit’ zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

(Nezahffia vzduchové filtre atd'.)

* Nezabudnite zastavit' jednotku a vypnut’ elektrické
napajanie pri €isteni alebo kontrole.

KedZe sa ventilator otaca velkou rychlostou, mohol by
spOsobit’ Uraz.

* Nikdy sami nevykonavajte prehliadku alebo servis
zariadenia.

Poziadajte kvalifikovaného servisného pracovnika, aby tuto
pracu vykonal. (Kvalifikovana servisna osoba)

« V pripade uniku chladiva zabezpecte protipoziarnu
ochranu.

Ak jednotka vetrania s rekuperaciou tepla nefunguje
spravne, t.j. nevytvara chladny alebo teply vzduch, pri¢inou
mdze byt unik chladiva. Poradte sa s vasim miestnym
predajcom, aby vam pomohol. Chladivo v jednotke vetrania
s rekuperaciou tepla je bezpecné a v normalnom pripade
neunika. Napriek tomu v pripade netesnosti moze styk

s volne pristupnym horakom, ohrievacom alebo sporakom
spOsobit’ vytvaranie Skodlivého plynu. Zastavte prevadzku
jednotky vetrania s rekuperaciou tepla a poradte sa s vasim
miestnym predajcom. Jednotku vetrania s rekuperaciou
tepla dalej nepouzivajte, kym kvalifikovany servisny
pracovnik nepotvrdi, Ze netesnost bola opravena.

* Ak bola jednotka vetrania s rekuperaciou tepla zaliata
v pripade prirodnej katastrofy, ako je povodeii alebo
tajfun, porad'te sa s miestnym predajcom.

V takom pripade jednotku vetrania s rekuperaciou tepla
neprevadzkujte, lebo inak m6ze dojst’ k vzniku poruchy,
zasiahnutiu elektrickym prudom alebo vzniku poZiaru.
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* Spustite alebo zastavte prevadzku jednotky vetrania
s rekuperaciou tepla pomocou dialkového ovladaca.
Nikdy na tento ucel nepouzivajte isti¢ elektrického
obvodu.

Inak m6ze ddjst’ k vzniku poziaru alebo Uniku vody. Okrem
toho, ak je povoleny automaticky reset poruchy elektrického
napajania a elektrické napajanie sa obnovi, ventilator sa
nahle spusti, o méze spbsobit’ zranenie oséb.

* S vasim miestnym predajcom prejednajte vy€istenie
vnutra jednotky vetrania s rekuperaciou tepla.
Nespravne Cistenie moze spdsobit porusenie plastovych
dielov, unik vody a iné poskodenie alebo zasiahnutie
elektrickym pradom.

* Nadoby s vodou (vazy s kvetmi atd.) neumiestnujte
na jednotku vetrania s rekuperaciou tepla, lebo by
to mohlo spdsobit’ zasiahnutie elektrickym priudom
alebo vznik poziaru.

» Zariadenie nie je uréené k pouzivaniu malymi detmi
alebo nemohtcimi osobami bez dozoru.

Moze to mat za nasledok zranenie alebo zasiahnutie
elektrickym prudom.

* Deti musia byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze
sa nehraju s vnutornou jednotkou alebo jej dialkovym
ovladacom.

Nahodné pouzivanie zariadenia dietatom moze mat za
nasledok zranenie alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

— /\ UPOZORNENIE (Potas prevédzky)

* Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte
na iny ucel, nez je ten, na ktory je uréena.

Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte na
chladenie presnych pristrojov, potravin, rastlin, zvierat alebo
umeleckych diel, kedZe by to mohlo mat vplyv na vykon,
kvalitu a zivotnost prislusnych predmetov.

e Zariadenia, ktoré vytvaraju plamen, neumiestnujte na
miestach vystavenych priudeniu vzduchu z jednotky
vetrania s rekuperaciou tepla, lebo by to malo vplyv
na spalovanie horaka.

¢ Ohrievace neumiestiujte priamo pod jednotku vetrania
s rekuperaciou tepla, lebo vznikajuce teplo by mohlo
sposobit’ deformaciu.

» Zabezpecte, aby deti, rastliny alebo zvierata neboli
vystavené priamemu prudeniu vzduchu z jednotky
vetrania s rekuperaciou tepla, lebo by to malo na nich
nepriaznivy vplyv.

* V blizkosti jednotky vetrania s rekuperaciou tepla alebo
vnutornych vstupnych a vystupnych mriezok neumiest-
nujte horfavé spreje alebo neprevadzkujte striekacie
nadoby, lebo by to malo za nasledok vznik poziaru.

¢ Ak sa jednotka vetrania s rekuperaciou tepla dlhsiu
dobu nepouziva, vypnite elektrické napajanie.

Inak bude jednotka vetrania s rekuperaciou tepla horuca
alebo moze dobjst’ k pozZiaru v désledku nahromadenia sa
prachu.

* Nezakryvajte otvory pre vstup a vystup vzduchu.

Ak ventilator nevyfukuje vzduch do celej miestnosti, méze
to spOsobit nedostatok kyslika veduci do stavu posSkodenia
zdravia alebo dlhodobych zdravotnych problémov.

¢ Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte
bez vzduchového filtra.

To mdze spdsobit poruchu, ked sa prvok vymeny tepla
mdze upchat nedistotou alebo prachom.

* Pri Cisteni pouzivajte rukavice.

Cistenie bez rukavic mdze spdsobit zranenie.

» Dialkovy ovladac¢ nikdy nedemontujte.

Dotyk s vnutornymi dielmi méze spdsobit’ zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poZiaru.

O vnutornych kontrolach a nastaveniach poradte sa s vasim
miestnym predajcom.

* Predmety neumiestnujte do priamej blizkosti vonkajSej
jednotky a zabrarite hromadeniu listov a inych
predmetov okolo jednotky.

Listy predstavuju teply ukryt pre malé zivocichy, ktoré sa
mézu dostat' do jednotky. Ak vniknu do jednotky a ak pridu
do styku s elektrickymi suciastkami, mézu spdsobit’ vznik
poruch, dymu alebo poZiaru.

¢ V Case cCistenia alebo inSpekcie vzduchového filtra
davajte pozor na to, ¢o robite.

Potrebna je velmi opatrna ¢innost, ktorej je nutné venovat
najvysSiu pozornost. Ak je leSenie nestabilné, mézete
spadnut a tym si sposobit’ zranenie.

—A VAROVANIE (Pre inStalaciu)

¢ Instalaéné prace prejednajte s miestnym predajcom.
Prace vykonané vlastnymi silami moézu spdsobit’ unik vody,
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

* Instalacia by sa mala vykonat’ podla navodu na
inStalaciu.

Nespravna inStalacia moze spbsobit netesnost, zasiahnutie
elektrickym priudom alebo vznik poziaru. Ak jednotka padne,
mbze to mat’ za nasledok vznik urazu.

» Jednotku neinstalujte na miestach, kde teplota
v priestoroch okolo jednotky alebo vstupnych a
vystupnych mriezok miestnosti klesne pod bod mrazu.
<len série VKM-GBMV1>
Voda vo vodovodnych potrubiach, prvku zvlhéovaca,
elektromagnetickych ventiloch a inych komponentoch mézu
zamrznut, €o spdsobi ich poruSenie a netesnost.

¢ Nedovol'te vystupnému vzduchu, aby sa dostal do
vstupného ventilu vonkajSieho vzduchu.

Méze to spOsobit, Ze sa vnutorny priestor znedisti a poSkodi
zdravie.

¢ Vstupny ventil vonkajsieho vzduchu umiestnite tak,
aby nenasaval vystupny vzduch, ktory obsahuje vzduch
zo spalovania a pod.

Nespravna instalacia mbze spdsobit’ stratu kyslika
v miestnosti, ktora spésobi vazne nehody.

* Celé elektrické zapojenie musi uskutoénit’ elektrikar
s plathym osvedcéenim.

Poziadajte svojho miestneho predajcu, aby vykonal
zapojenie. Nikdy to nerobte sami.

* Presvedcte sa, Ci je pre tuto jednotku k dispozicii
samostatny elektricky napajaci obvod a aby boli vSetky
elektrické prace uskutoénené kvalifikovanym
personalom podl'a miestnych zakonov a predpisov.
Nedostato¢na kapacita obvodu elektrického napajania
alebo nespravne vykonana praca mézu sposobit’
zasiahnutie elektrickym pradom alebo poziar.

¢ Nezabudnite uzemnit’ jednotku vetrania s rekuperaciou
tepla.

Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla neuzemriujte

k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu telefénneho
vedenia. Nespravne uzemnenie mdze spbsobit zasiahnutie
elektrickym prudom alebo vznik poziaru. Intenzivny
narazovy prud blesku alebo iného zdroja méze spdsobit
poskodenie jednotky vetrania s rekuperaciou tepla.

e Zabezpecte instalaciu pradového chranica.

Zanedbanie nutnosti inStalovat prudovy chrani¢ moéze mat
za nasledok zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik
poziaru.

¢ Jednotku nainstalujte na pevny zaklad s dostato¢nou
nosnost’ou.

Nedostatoéna pevnost zakladu mbéze mat’ za nasledok pad
jednotky a spdsobenie zraneni.

* Pripojte dialkovy ovlada¢ k spravhemu modelu.

To mbze spdsobit’ uraz elektrickym prudom alebo vznik
poziaru.

3P130767-4K Slovencina



* Nepripajajte d'alSie elektrické vedenia.
To mdze spdsobit vznik poziaru.

¢ Poradte sa s vasim miestnym predajcom, ¢o mate robit’
v pripade uniku chladiva.
Ak sa ma jednotka ventilatora s rekuperaciou tepla
nainstalovat v malej miestnosti, je nutné uskutocnit také
opatrenia, aby ani v pripade Uniku chladiva neprekrocilo
jeho mnozstvo povolenu hranicu koncentracie. Inak by to
mohlo viest k vzniku nehody v désledku nedostatku kyslika.

* Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla neinstalujte na
miesta, kde hrozi nebezpecenstvo uniku horfavych
plynov.
V pripade uniku plynu méze mat vytvaranie plynu v blizkosti
jednotky vetrania s rekuperaciou tepla za nasledok vznik
poziaru.

—/\\ UPOZORNENIE (Pre instal4ciu)

¢ Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla alebo mriezku
nasavania vzduchu alebo vystupu nepouzivajte na
nasledovnych miestach.

1. Miesta vystavené vysokym teplotam alebo priamemu
plamenu.

Vyhnite sa miestu, kde teplota v blizkosti jednotky
vetrania s rekuperaciou tepla a mriezky nasavania
vzduchu a vystupu vzduchu prekracuje 40°C. Ak sa
jednotka pouziva pri vysokej teplote, nasledkom toho
dojde k deformacii vzduchového filtra a prvku vymeny
tepla alebo vyhoreniu motora.

2. Také miesta s napr. kuchyne alebo iné miesta,
kde sa nachadzaju olejové vypary.

To mbze spbsobit’ vznik poziaru.

3. Miesta, ako su strojarsky a chemicky zavod, kde
sa vytvara plyn, ktory obsahuje Skodlivy plyn alebo
korozivne zlozky materialov, napr. kyselina, alkalie,
organické rozpust'adla a natery.

Miesta, kde moze déjst’ k uniku horlavého plynu.
To mbze spdsobit otravu plynom alebo vznik poziaru.

4. Miesta, napr. kupel'na vystavena vihkosti.

Méze dbjst’ k zvodu elektrického prudu alebo zasiahnutiu
elektrickym pradom a inej poruche.

5. Miesta pod bodom mrazu.
<len série VKM-GBMV1>
Pouzitie jednotky pri teplotach pod 0°C méze spdsobit
zamrznutie vypustacej nadoby privodného a vystupného
potrubia, zvlhéovacieho prvku, elektromagnetickych
ventilov a inych dielov, o mbze spbsobit’ problémy.

6. V blizkosti strojov vyzarujucich elektromagnetické
viny.

Elektromagnetické viny m6zu narusit ¢innost' riadiaceho
systému a spbsobit poSkodenie zariadenia.

7. Miesta vystavené velkému mnozstvu ¢ierneho uhlika.
Cierny uhlik sa zachyti na vzduchovom filtri a prvku
vymeny tepla, ¢im sa stavaju nepouzitelné.

* Boli uskuto€nené opatrenia ochrany proti snehu?

Podrobnosti prejednajte s vasim miestnym predajcom.

 Uistite sa, Ze je teplota a vlhkost’ miesta inStalacie
v rozsahu pouzitia a neprekracuje hranicu.

Neinstalujte na chladnych skladovacich miestach alebo

inych miestach s nizkymi teplotami alebo blizko ohrievanych

bazénov. To moze spdsobit uraz elektrickym pradom alebo
vznik poziaru.

¢ Nainstalujte dva vonkajsie kanaly so sklonom smerom
dole, aby sa zabranilo vniknutiu dazd'ovej vody do
jednotky.
Ak k tomu nedoSlo uplne, voda sa mdze dostat’ do budovy,
poskodi nabytok a spdsobi zasah elektrického prudu alebo
vznik poziaru.

* lzolujte dva vonkajsie kanaly, aby sa zabranilo
kondenzacii rosy (a ak je to potrebné aj vnutorny kanal).
Ak k tomu nedoslo Uplne, voda sa mdze dostat do budovy,
poskodi nabytok a pod.

* Pri pouziti kovovych kanalov pre prechod kovovou
listou siete, oplotenim alebo kovovou doskou do
drevenych budov pouzite elektricku izolaciu medzi
kanalom a stenou.

To mbze spbsobit Uraz elektrickym prudom a vznik poZiaru.

* Odtok upravte tak, aby bolo zabezpecené dokonalé
vypustanie.

Ak vypustacie potrubie nie je pripojené spravne, vypustanie
nebude fungovat. Vtedy sa vo vypustacom potrubi
nahromadia necistota a zvySky a mozu spdsobit’ unik vody.
Za takych okolnosti zastavte prevadzku jednotky vetrania

s rekuperaciou tepla a potom to prekonzultujte s vasim
miestnym predajcom.

» Dialkovy ovlada¢ nenechavajte bez dozoru, ak je riziko
jeho navlhnutia.

Ak sa voda dostane do dialkového ovladacda, vznika riziko
prerazenia elektrického prudu a poskodenia elektronickych
komponentov. Moze spdsobit zasiahnutie elektrickym
prudom alebo vznik poziaru.

(Pre presun a opatovnu

instalaciu/opravu)

» Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla neupravuijte.
To mdze spdsobit uraz elektrickym prudom alebo vznik
poZziaru.

* S vasim miestnym predajcom prejednajte zmenu miesta
a opatovnu instalaciu jednotky vetrania s rekuperaciou
tepla.

Nespravne uskutocnené instalacné prace mézu spdsobit
netesnost, zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik
poziaru.

* Jednotku nedemontujte alebo neopravujte sami.

To mdze spdsobit uraz elektrickym prudom alebo vznik
poZziaru.

Spojte sa s vadim miestnym predajcom, aby ste vykonali
taka pracu.

* Pri demontazi jednotky vetrania s rekuperaciou tepla
zabezpecte, aby sa neprevratila.

Voda zvnutra jednotky méze vytekat alebo unikat a dostat
sa na nabytok a pod.

* Sami nemeiite polohu a ani opatovne neinstalujte
dialkovy ovladac.

Nespravna inStalacia moze spdsobit zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Prejednajte to s vasim miestnym predajcom.

* Ak ma jednotka vetrania s rekuperaciou tepla poruchu
(vychadza z nej zapach po spaleni atd’.), vypnite
elektrické napajanie jednotky vetrania s rekuperaciou
tepla a spojte sa s miestnym predajcom.

PokraCovanie v prevadzke za takych okolnosti by malo za
nasledok poruchu, zasiahnutie elektrickym pradom alebo
vznik poziaru.

—/\ VAROVANIE

<KONTROLNY ZOZNAM S VYNIMKOU BEZPECNOSTNYCH
UPOZORNENI>

Polozky popisané nizSie by sa mali skontrolovat. PoZiadajte
vasho miestneho predajcu, ak sa citite neisto alebo ich
nemOzete skontrolovat’ sami.

= KONTROLNY ZOZNAM O VYBERE MIESTA
INSTALACIE

» Je vonkajsia jednotka nainstalovana na dobre vetranom
mieste bez prekazok okolo nej?

» Nepouzivajte na miestach popisanych nizsie.
a.Miesta s mineralnym olejom, napr. rezny olej v atmosfére.
b.Miesta so solou vo vzduchu, napr. pobrezné oblasti.
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c. Miesta s plynom s obsahom siry vo vzduchu, napr. horuce
pramene.

d.Na miestach so znacne kolisajucim napatim,
napr. vo vyrobnych zavodoch.

e.V automobiloch alebo na lodiach.

f. Miesta obsahujucich paru v atmosfére alebo rozliaty olej,
napr. kuchyna.

g.Miesta s mechanickym zariadenim vytvarajucim
elektromagnetické viny.

h.Na miestach s kyslymi alebo zasaditymi parami.

» Boli uskutoénené opatrenia ochrany proti snehu?
Podrobnosti sa dozviete od vasho miestneho predajcu.

s KONTROLNY ZOZNAM O PRACI PRI
ELEKTRICKOM ZAPAJANI

+ Celé elektrické zapojenie musi uskuto€nit’ elektrikar
s platnym osvedcéenim.

Pracu nevykonavajte sami. Spojte sa s miestnym predajcom.

» Elektrické zapojenie sa musi vykonat’ podla miestnych
noriem.
» Je obvod Specificky pre klimatizaciu?

= KONTROLNY ZOZNAM KORESPONDUJUCI
S PREVADZKOVYM HLUKOM

» Je jednotka nainstalovana na nasledovnych miestach?
a.Miesto dostato€ne pevné a s takou nosnostou, ktora
je schopna niest hmotnost jednotky a také miesto,
ktoré nezosilfiuje prevadzkovu hluénost alebo vibracie
zariadenia.
b. Jednotku umiestnite tak, aby hluk a horuci vzduch
z vystupu vonkajsej jednotky neobtazoval susedov.
» Su prekazky blizko vystupu vonkajSej jednotky?
Mézu obmedzit funkciu a zvysit prevadzkovu hluénost.

» Ak je pocas prevadzky poc¢ut’ nenormalny hluk, obrat'te
sa ha miestneho predajcu.

= KONTROLNY ZOZNAM O PRACACH NA

VYPUSTACOM POTRUBI A PRIVODE VODY

+ Spravne uskutocnite instalaciu vypustania.
Ak nedochadza k spravnemu vypustaniu z vonkajSieho
vypustacieho potrubia po&as prevadzky klimatizacie,
s velkou pravdepodobnostou méze dbjst k upchatiu potrubia
prachom alebo necistotou, o mdze spdsobit’ Unik vody
z vnutornej jednotky.
Zastavte prevadzku jednotky a kontaktujte vaSho miestneho
predajcu.

2 €O ROBIT PRED SPUSTENIM
PREVADZKY

Tento navod na obsluhu je uréeny pre nasledovné systémy
so Standardnym ovladanim. Pred uvedenim zariadenia do
prevadzky sa skontaktujte s vasim miestnym predajcom, aby
vam poskytol informacie tykajuce sa prevadzky v sulade

s typom a znackou vasho systému.

Ked vaS$a instalacia ma nastavitelny systém ovladania,
poziadajte vasho miestneho predajcu, aby vam poskytol
informacie tykajuce sa prevadzky vasho systému.

2.1 NAZzVY DIELOV (Vid obr. 1)

(1) Zavesna konzola

(2) Priruba pripojenia kanala

(3) Vystupny ventilator

(4) Vzduchovy filter (filter s dlhou Zivotnostou)
(5) Zvih¢ovacd

(6) Riadiaca skrifa

(7) Udrzbarsky kryt

(8) Prvky vymennika tepla

(9) Vyrobny Stitok
(10) Ventilator privodu vzduchu
(11) Priame expanzné vinutie
(12) Plynové potrubie
(13) Kvapalinové potrubie
(14) Vystup vypustania
(15) Zvlh¢ovac (prirodny vyparovaci typ)
<len série VKM-GBMV1>
(16) Sitko (vratane) <len série VKM-GBMV1>
(17) Nadrz na privod vody <len série VKM-GBMV1>
(18) Elektromagneticky ventil <len série VKM-GBMV1>
(19) Dialkovy ovladac (volitelné pridavné prislusenstvo)
(20) Motor zvihéovaca
(21) EA Vystup vzduchu von
(22) OA Cerstvy vzduch zvonka (vonkaj$i vzduch)
(23) RA Navrat vzduchu z miestnosti
(24) SA Privod vzduchu do miestnosti

2.2 DIALCKOVY OVLADAC A PREPINAC: NAZOV

A FUNKCIA KAZDEHO SPINACA A DISPLEJA
(Vid' obrazok 3)

* Len polozky oznaené hviezdiCkou (znacka *) su vysvetle-

nia tykajuce sa funkcii a zobrazenia jednotky. Neoznacené
polozky su funkcie kombinovanych klimatizacii. Pri pouziti
tlacidiel pre funkcie, ktoré nie su k dispozicii (tlacidla, ktoré
nie su popisané v texte), déjde k zobrazeniu "NOT
AVAILABLE" (NIE JE K DISPOZICII). Kontaktujte vasho
miestneho predajcu, ktory vam poskytne podrobnejsi popis
tychto funkcii (tlacidla).

*1 Tlac¢idlo ON/OFF (ZAP./VYP.)
Stlacte tlacidlo a systém sa spusti. Stlacte tlacidlo znovu a
systém sa zastavi.

*2 Kontrolka prevadzky (Gervena)
Kontrolka sa po&as prevadzky rozsvieti a v pripade
poruchy blika.

*3 Displej " " (zmena pri ovladani)
MézZe byt zobrazena, ak je kombinovana s klimatizaciou
systému VRV.
Dialkovym ovlada¢om, ktory zobrazuje tuto ikonu, nie je
mozné prepinat vykurovanie a klimatizaciu.

4 Displej " " (pri centralizovanom ovladani)

Ak tento displej zobrazuje, systém je pod centralizovanym
ovladanim. (To nie je Standardna Specifikacia.)

5 IKONA OPUSTENIA DOMU " l«"
Ikona opustenie domu zobrazuje stav funkcie opustenia

domu.

ZAP. Opustenie domu je odblokované.
BLIKA Opustenie domu je aktivne.
VYP. Opustenie domu je zablokované.

*6 Displej " [6/®] " (rozmrazovanie/teply Start)
MézZe sa zobrazit, ak sa v rezime vykurovania zvySuje
moznost zamrznutia vinutia vonkajsej jednotky.

7 Displej " <am " (Cistenie vzduchu)
Tento displej zobrazuje, Ze je jednotka Cistenia vzduchu
v prevadzke.

8 Displej" ¢ "" [(§""{A"" & "" ie: " (rezim
prevadzky: "VENTILATOR, SUSENIE, AUTOMATIKA,
KLIMATIZACIA, VYKUROVANIE")

To zobrazuje stav prevadzky kombinovanej klimatizacie.
» U systému VRVIII neexistuje "vykurovanie" (typ len
klimatizacia).
* " {&} " je k dispozicii len u systémov, ktoré pracuju
v rezime klimatizacia a vykurovanie.

3P130767-4K Slovencina



9

*10

1

*12

13

*14

15

*16

17

*18

*19

*20

*21

*22

*23

24

25

26

Dialkovy ovladac¢ thermo

Snima teplotu okolo dialkového ovladaca. Ta nie je taka
ista ako teplota vracajuceho sa vzduchu z miestnosti (RA)
jednotkou vymennika tepla.

Displej " 2" " s "~

Zobrazuje rezim vetrania.

MAXIMALNA NASTAVENA TEPLOTA "5/ 5 &
Maximalna nastavena teplota zobrazuje maximalnu
nastavenu teplotu pri obmedzujicej (limitnej) prevadzke.

IKONA CASOVACA PLANOVANIA "™

Tato ikona zobrazuje, ze ¢asovac planovania je
odblokovany.

Displej " &5 < " (prevadzka kontroly/sku$ania)
Ak sa stlaci tlacidlo inSpekénej/skusobnej prevadzky,

displej zobrazi rezim, v ktorom sa systém prave nachadza.

* Nepouzivajte pri obvyklom vyuziti (servisna osoba/len
instalatér).

IKONA VYPNUTIA "OFF"
Tato ikona zobrazuje, Ze pri programovani Casovaca
planovania je zvolena ¢innost vypnutia.

MINIMALNA NASTAVENA TEPLOTA " /35 min "
Minimalna nastavena teplota zobrazuje minimalnu
nastavenu teplotu pri obmedzujucej (limitnej) prevadzke.

IKONY CINNOSTI"12345"
Tieto ikony zobrazuju €innosti na kazdy der podla
¢asovaca planovania.

Displej " 4_:’/_:{%9 " (nastavena teplota)

To zobrazuje nastavenu teplotu kombinovanej
klimatizacie.

Nezobrazuje sa, ak sa jednotka pouziva ako nezavisly
systém.

Tlaéidlo prepinac¢a rezimu vetrania
Stlaci sa, ak chcete prepnut rezim vetrania.

Tlacidlo ovladania otacok ventilatora
Stlaci sa, ak chcete ovladat otacky ventilatora.
(Vid' polozka 30)

Tlacidlo inSpekénej/skusSobnej prevadzky
Nepouzité, len pre servisné ucely.

TLACIDLO PROGRAMOVANIA " &>

Toto tlacidlo je viacucelové.

V zavislosti od predchadzajucich nastaveni uzivatefla,
moze mat tlagidlo programovania rozli¢né funkcie.

TLACIDLO CASOVACA PLANOVANIA " D"
Toto tlacidlo odblokuje alebo zablokuje ¢asovad
planovania.

Tlacidlo €asu programovania
Toto tlacidlo pouzivajte na naprogramovanie ¢asu
spustenia alebo zastavenia.

=

Displej " =z " (klapka prudenia vzduchu)
To zobrazuje smer a rezim klapky prudenia vzduchu
kombinovanej klimatizacie.

Tlacidlo nastavenia teploty

PouZite toto tlacidlo pre nastavenie poZadovanej teploty
klimatizacie kombinovane;j s touto jednotkou.

Toto tlacidlo sa nesmie pre tuto jednotku pouzivat.

Tato jednotka nembze zmenit nastavenie teploty.

TLACIDLO MENOVITA HODNOTA/LIMIT "(® @
Toto tlacidlo prepina medzi prevadzkou s menovitou
hodnotou, obmedzujucou (limit) prevadzkou alebo QFF
(len rezim programovania).

27

*28

*29

*30

*31

*32

33

*34

35

36

*37

TLACIDLO ZMENY/MIN-MAX PREVADZKY " rm”?ﬁ: "
Toto tladidlo je viacuCelové. V zavislosti od predchadzaju-
cich nastaveni uzivatela mézu mat nasledovné funkcie:

1 Vyberte rezim prevadzky zariadenia (VETRANIE,
SUSENIE, AUTOMATIKA, KLIMATIZACIA,
VYKUROVANIE).

2 Prepnite medzi minimalnou a maximalnou teplotou
pri obmedzujuce;j (limit) prevadzke.

UKAZOVATEL DNA V TYZDNI " )ONTUE WED THU FRI SATSIN ™
Ukazovatel dfia v tyZzdni zobrazuje aktualny def v tyZdni
(alebo nastaveny deri pri od¢itavani alebo programovani
Casovaca planovania).

ZOBRAZENIE HODIN " F&: 55"

Zobrazenie hodin ukazuje aktualny ¢as (alebo ¢as ¢innosti
pri od¢itavani alebo programovani ¢asovaca planovania).

Displej " & @@ L HHHE " (otacky ventilatora)

Tento displej zobrazuje vami vybratu rychlost ventilatora.

* To sa zobrazuje len, ak sa stlaci tlacidlo vyberu otacok
ventilatora. Normalne zobrazuje nastavenu silu
ventilatora kombinovanej klimatizacie.

IKONA CASU CISTENIA PRVKU " &M"
Tato ikona zobrazuje, Ze sa prvok musi vycistit.

Displej " .£7 " (¢as na &istenie vzduchového filtra)
Vid "4.1 KEDY VYKONAT UDRZBU VZDUCHOVEHO
FILTRA".

Displej " © " (vetranie)
Tento displej zobrazuje, Ze je Uplna vymena tepla
v prevadzke.

Displej "NOT AVAILABLE" (NIE JE K DISPOZICII)

» Ak funkcia tohto stlaceného tlacidla nie je k dispozicii pre
jednotku alebo klimatizaciu, méze displej na niekolko
sekund zobrazit slova “NIE JE K DISPOZICII" (“NOT
AVAILABLE").

+ "NIE JE K DISPOZICII* sa zobrazi len, ked nie je Ziadna
z vnutornych jednotiek vybavena touto funkciou, ak bezi
niekolko jednotiek sucasne. Nie je zobrazené, ak je
funkcia k dispozicii len na jednej z jednotiek.

Tlacidlo ovladania otacok ventilatora klimatizacie
Stlacte toto tlacidlo pre volbu otacok ventilatora
klimatizacie kombinovane;j s touto jednotkou.

Tla€idlo nastavenia smeru prudenia vzduchu
Stlacte toto tlacidlo pre volbu smeru prietoku vzduchu
klimatizacie kombinovane;j s touto jednotkou.

Tlacidlo resetovania znacky filtra
Vid "4.1 KEDY VYKONAT UDRZBU VZDUCHOVEHO
FILTRA".

POZNAMKA

» Na rozdiel od aktualnych prevadzkovych situacii, displej na
obrazku 3 zobrazuje vSetky mozné zobrazenia.

» Ak sa rozsvieti kontrolka znacky filtra, vzduchovy filter
vydistite tak, ako je vysvetlené v "4 UDRZBA". Po vyd&isteni
a opatovnej instalacii vzduchového filtra: stlacte tlacidlo
prestavenia znacky filtra na dialkovom ovladaci. Kontrolka
znacky filtra na displeji zhasne.

* Len polozky oznacené hviezdickou (znacka *) su vysvetlenia
tykajuce sa funkcii a zobrazenia jednotky.
Neoznacené polozky su funkcie kombinovanych klimatizacii.
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2.3 VYSVETLENIE PRE SYSTEMY

Jednotka méze byt’ vyrobena ako sucéast’ dvoch rozliénych
systémov: ako sticast' kombinovaného systému
prevadzky pouzita spolu s klimatizaciou SYSTEMU VRVII a
ako nezavisly systém pouzitim len vetrania s rekuperaciou
tepla. Pri pouziti jednotky ako nezavislého systému je
potrebny fungujuci dialkovy ovladac.

Poziadajte vasho miestneho predajcu, aby vas informoval,
aky typ systému je pred za¢atim prevadzky nastaveny.
Viac o prevadzke dialkového ovladac¢a vnutornej jednotky
a centralizovaného ovladaca sa dozviete v navode na
obsluhu dodanom s kazdou jednotkou.

Vid' dodané navody na obsluhu, kde najdete viac podrob-
nosti o prevadzke kazdého dialkového ovladaca.

m PREVADZKA KAZDEHO SYSTEMU

Vzorovy systém (Vid’ obrazok 2)

Kombinovany operacny systém so systémami VRVIII
[Prevadzka]

Dialkovy ovlada¢ klimatizacie spusta a zastavuje klimatizaciu
a jednotku vetrania s rekuperaciou tepla.

Mézete tiez zvolit otaCky ventilatora a rezim vetrania.

Vid "3 POSTUP PRI PREVADZKE".

Pocas prechodnych obdobi, ked sa pouziva len jednotka
vetrania s rekuperaciou tepla bez klimatizacie, pomocou
tla€idla vyberu rezimu prevadzky zvolte "vetranie". (Pozri 2.4)
Vzorovy systém (Vid’ obrazok 2)

Nezavisly systém

[Prevadzka]

Jednotka vetrania s rekuperaciou tepla sa moze spustit’
zastavit pouzitim dialkového ovladaca.

Mbzete tiez zvolit otacky ventilatora a rezim vetrania.

Vid "3 POSTUP PRI PREVADZKE".

POZNAMKA

+ Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné,
neinstalujte jednotku ventilatora s rekuperaciou tepla
samostatne, ale skor nainstalujte inu vnatornu jednotku.

2.4 O SYSTEME PRIAMEHO SPOJENIA KANALOV
Priklady inStalacie
Systém priameho spojenia kanalov

(HC0007)
POZNAMKA)

» Systém musi byt ovladany synchronizaciou s klimatizaciou.
* Neprip3jajte k vystupnej strane vnutornej jednotky.

Nezavisly systém kanalov

(HC0008)
Jednotka vetrania s rekuperaciou tepla sa neda ovladat’
nezavisle, ak je klimatizacia je pripojena k jednotke vetra-
nia s rekuperaciou tepla cez kanal. Pri pouziti jednotky
vetrania s rekuperaciou tepla nastavte klimatizaciu do
rezimu ventilatora na slabu silu ventilatora.

Dialkovy ovladac pre vnutornu jednotku
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1 Displej rezimu prevadzky
Zobrazi sa “vetranie".
2 Tlacidlo prepinaca rezimu prevadzky

» Zakazdym, ked stlacite tlacidlo vyberu prevadzky, displej
rezimu prevadzky sa prepne tak, ako je zobrazené na
nasledujucom obrazku.
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Priklad 1:
V pripade dialkového ovilada¢éa BRC1D527 alebo podobne.
Displej sa zmeni tak ako je uvedené dole.

Ak klimatizacia a jednotka vetrania s rekuperaciou tepla

nie su spojené cez kanal

<Rezim prevadzky>

VRV:

ReZim chladenia

Ventilator s rekuperaciou tepla:
Rezim vymeny tepla

VRV:

Rezim vetrania

Ventilator s rekuperaciou tepla:
ReZim vymeny tepla

VRV:

Zastavenie

Ventilator s rekuperaciou tepla:
Rezim vymeny tepla

|
—
Ak su klimatizacia a jednotka vetrania s rekuperaciou

tepla spojené cez kanal

<Rezim prevadzky>

VRV:

ReZim chladenia

Ventilator s rekuperéaciou tepla:
Rezim vymeny tepla

VRV:

Rezim vetrania

Ventilator s rekuperaciou tepla:
Rezim vymeny tepla

POZNAMKA) Aktualny rezim vetrania méoze byt viditelny
a vybraty na dialkovom ovladaci.
* Ak displej zobrazuje " 7" (€as na vyCistenie vzduchového
filtra), poziadajte kvalifikovaného servisného pracovnika,
aby filtre vygistil (Vid kapitolu "4 UDRZBA").

2.5 PREVADZKA FREE COOLING POCAS NOCI
<AUTOMATICKA FUNKCIA VYPUDENIA TEPLA V NOCI>
Free cooling v noci je funkcia, ktora $etri energiou, ktora pracuje
v noci, ak je klimatizacia vypnuta, znizenim zatazenia po¢as
klimatizacie rano, ak je zapnuta klimatizacia vetracimi miest-
nostami, ktoré obsahuju zariadenie kancelarie, ktora zvySuje
izbovu teplotu.
» Free cooling v noci funguje len po€as klimatizacie a ak
je pripojené k systémom VRV.
» Free cooling v noci je nastavené na "VYP." v nastaveniach
z vyroby. Takze poziadajte od vasho miestneho predajcu,
aby ho zapol, ak ho zamyslate pouzit.

Obrazok prevadzky

A
40

30

20

OFF ON OFF

3% ¢ _ ]
7 ore |
2 [ 1

—
~

22:00 24:00 B
A Teplota prevadzkového stavu (°C)
B Dalsie rano (&as)
C RezZim prevadzky Free cooling v noci

a) Vonkajsia teplota
b) Vnutorna teplota

(

(

(c) Nastavena teplota

(d) Stav prevadzky klimatizacie
(

e) Stav prevadzky uplného vymennika tepla

= VYSVETLENIE OBRAZKU PREVADZKA FREE
COOLING POCAS NOCI

Jednotka porovnava vnutornu a vonkajsiu teplotu po zastaveni
¢innosti klimatizacie na noc. Ak su splnené nasledujuce
podmienky, spusti sa prevadzka a ked vnutorna teplota
dosiahne nastavenie klimatizacie, prevadzka sa zastavi.

<Podmienky>

[1] vnutorna teplota je vysSia ako nastavenie klimatizacie a
[2] vonkajSia teplota je nizSia ako vnutorna teplota,

Ak vy&Sie uvedené podmienky nie su uspokojené, opatovné
vyhodnotenie sa vykonava kazdych 60 minut.
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3 POSTUP PRI PREVADZKE

3.1 KLIMATIZACIA, VYKUROVANIE A REZIM
PREVADZKY LEN VENTILATOR (Vid’ obrazok 4)
[PRIPRAVY]

* Aby ste chranili jednotku, zapnite hlavny vypina¢ 6 hodin
pred zacatim prevadzky.
Pocgas obdobia vykurovania alebo klimatizacie vypnite
elektrické napajanie. Tymto sa zabezpeci plynulé
spustanie.
g~ Niekofkokrat stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky
a zvolte rezim prevadzky podla vasej volby;

" % " Rezim prevadzky klimatizacia
" :¢: " Rezim prevadzky vykurovanie
" ¢ " RezZim prevadzky len ventilator

POZNAMKA

« "[A1" mOze byt nastaveny len u systémov pracujucich

su€asne v reZzime klimatizacia a vykurovanie.
" HA& ]"sazobrazina vsetkych dialkovych ovladacoch
pri pouziti typu systému VRV Len klimatizacia, ale je mozné
nastavit len " #% "a" "

» Rezim prevadzky zvolte na dialkovom ovladaci, na ktorom

sa nezobrazuje " H& "

""" ze: "a"{A)" (len u systémov so sti¢asnym rezimom

klimatizacie/vykurovania) nie je mozné zvolit na dialkovych

ovladacoch, na ktorych je zobrazené.

Vid' 3.2, ak sa zobrazi "[ HAX "

o Ak chcete zmenit rezim, stlacte tlagidlo vyberu reZimu

vetrania.
Displej prechadza nasledovnymi vybermi vzdy, ked
stlacite tlacidlo.

Vi |
(i 93 % Q‘%

e

[
Automaticky rezim Rezim vymeny Rezim Bypass
prevadzky tepla
POZNAMKA

+ Nie je potrebné menit rezim vetrania, lebo je rezim uz
nastaveny na "automaticky rezim".
@ Ak chcete zmenit otaCky ventilatora, stlacte tlacidlo
otacok ventilatora vetrania.
Displej prechadza nasledovnymi vybermi vzdy, ked
stlacite tlacidlo.

e D
L H

L= Low, H= High

Po vybere zmizne zobrazenie ota€ok ventilatora
vetrania.

A pravidelne sa zobrazia otacky ventilatora
kombinovanej klimatizacie.

POZNAMKA
+ Nie je potrebné menit reZzim otacok ventilatora, lebo je rezim
uz nastaveny inStalatérom na "Low" alebo "High".

iy Stlacte tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).
Kontrolka prevadzky sa rozsvieti a systém sa spusti.

Zastavenie systému
Stlacte tlac¢idlo ON/OFF (ZAP./VYP.) este raz. Kontrolka
prevadzky zhasne. Jednotka sa zastavi.

+ Po zastaveni prevadzky méze ventilator bezat az jednu
mindtu.
* Ventilator sa mo6ze zastavit, ale to nie je porucha.

POZNAMKA

* Nevypinajte elektrické napajanie okamzite po zastaveni
prevadzky. Po¢kajte najmenej 5 minut.
Ak nepockate, mbze to spdsobit’ netesnost alebo poruchu.
+ Casto nemeiite rezim prevadzky v kratkom ¢ase.

Méze mat za nasledok nie len poruchu, ale aj zlyhanie
prepinacov alebo relé v dialkovom ovladaci.

» Nikdy nestlacajte tlacidlo na dialkovom ovladaci pomocou
tvrdého predmetu s ostrym koncom.
Dialkovy ovlada¢ by sa mohol poskodit.

s VYSVETLENIE REZIMU PREVADZKY

Rezim Rezim Automaticky rezim

chladenia % vykurovania :e: prevadzky {A}
Automaticky
vybera" »# "
alebo " :e: ."

Rezim vetrania

>

Pracuje len

Vv rezime vetrania.
Jednotka spraco-
vava vonkajsi
vzduch pouzitim
prvku vymennika
tepla, ale nie
expanzného

Poc&as prevadzky v rezime vetrania
jednotka nastavuje vonkajSi vzduch na
vnutornu teplotu a potom ho privadza
do miestnosti.

vinutia DX.

POZNAMKA

» Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné,
neinstalujte jednotku ventilatora s rekuperaciou tepla
samostatne, ale skor nainstalujte ind vnatornu jednotku.
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m VYSVETLENIE REZIMU VETRANIA

POZNAMKA

Automaticky rezim prevadzky & : Kombinovany s klimati-
zaciou systému VRVIII
Jednotka sa automaticky
prepina medzi "gg" a
"\g " na zaklade informa-
cii z klimatizacie systémov
VRV (vykurovanie,
klimatizacia, vetranie a
nastavena teplota) a
informacii z jednotky
vetrania s rekuperaciou
tepla (vnutorné a vonkajsie
teploty).
Nezavisly systém
Jednotka sa automaticky
prepina medzi "gg" a
"‘%", ak je kombinovana
s klimatizaciou (nie je
vyrobend spolo¢nostou
Daikin) a len na zaklade
informacii z jednotky
vetrania s rekuperaciou
tepla (vnutorné a vonkajsie
teploty), ak jednotka
vetrania s rekuperaciou
tepla funguje samostatne.
Uplny rezim vymeny tepla &%: Vonkaj$i vzduch prechadza
cez prvok vymeny tepla a
vzduch vymeny tepla je
odoslany do miestnosti.
Rezim Bypass ~%: V tomto rezime vonkaj$i vzduch
neprechadza cez prvok vymeny tepla,
ale je skér poslany cez miestnost.

= VYSVETLENIE REZIMU PREVADZKY
VYKUROVANIE

Prevadzka rozmrazovania

* V reZime prevadzky vykurovanie sa zvySuje moznost
zamrznutia vinutia vonkaj$ej jednotky.

Vykon kurenia sa znizuje a systém prechadza do cyklu
prevadzky odmrazovania.

+ Dialkovy ovladac zobrazi "[g¢,/®«)", kym nezacne prudit
horuci vzduch.

» Po 6 az 8 minutach (10 najdlhSie) sa vrati znova do rezimu
vykurovania.

» Poc€as odmrazovania pokracuju ventilatory jednotky
v €innosti (nastavenie z vyroby).

Ugelom tohto je udrziavat vetranie a zvih&ovanie.

* Zmena umiestnenia v miestnosti by sa mala preskumat,
ak moze déjst k tahu chladného vzduchu z otvoru.

» Ventilator je mozné zastavit pomocou dialkového ovladaca.
Napriek tomu nezastavujte, prosim, ventilator v pripade, ze
mdbze dojst’ k znecisteniu vedlajSich miestnosti znecistenym
vzduchom alebo neprijemnym zapachom, napr. v nemocni-
ciach, na zachodoch a pod.

Podrobnosti sa dozviete od vasho miestneho predajcu.

Horuci start

» Dialkovy ovladac zobrazi "[g,/®«)", kym nezacne prudit
horuci vzduch, napr. na zaciatku operacie vykurovanie.

3.2 NASTAVENIE HLAVNEHO DIALKOVEHO
OVLADACA (Vid obrazok 5)

» Ak je systém nainstalovany tak, ako je zobrazené nizSie,
je potrebné oznadit' jeden z dialkovych ovladacov ako
HLAVNY dialkovy ovladag.

+ Len HLAVNY dialkovy ovlada¢ moZe nastavit rezim
prevadzky klimatizacie, vykurovania alebo automaticka
(posledny len na systémoch simultannej klimatizacie alebo
vykurovania).

 Displeje podriadenych dialkovych ovlddacov zobrazuju

"B " (ovladanie prepinania) a automaticky sleduju

rezim prevadzky uréeny hlavnym dialkovym ovladacom.

Napriek tomu je mozné prepnut program prevadzky za sucha
pomocou podriadenych dialkovych ovladacov, pokial je systém
v rezime prevadzky klimatizacia nastavenom z hlavného
dialkového ovladaca.

(Operacné systémy vyberu rezimu klimatizacia alebo
vykurovanie)

K jednej vonkajsej jednotke je pripojenych viac vnutornych
jednotiek alebo tato jednotka.

1 Vnutorna jednotka
2 \Ventilator s rekuperaciou tepla -s vinutim DX-

3 Jeden z tychto dialkovych ovladacov je mozné oznadit
za hlavny dialkovy ovladac.

(Systémy sucasnej klimatizacie / vykurovania)
Ak je k vonkajSej jednotke cez jednotku BS pripojenych viac
vnutornych jednotiek alebo viac tychto jednotiek.

1 Jednotka BS:
Toto je jednotka, ktora vybera rezim klimatizacia alebo
vykurovanie.

2 \Ventilator s rekuperaciou tepla -s vinutim DX-
Vnutorna jednotka

4  Jeden z tychto dialkovych ovladacov je mozné oznagit
za hlavny dialkovy ovladac.

w
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AKO OZNACIT HLAVNY DIALKOVY OVLADAC
g~ Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky aktualneho

hlavného dialkového ovladaca na 4 sekundy.

Displej zobrazujuci "[ &% )" (ovladanie prepinania)
u v8etkych podriadenych dialkovych ovladacov pripoje-
nych k tej istej vonkajSej jednotke alebo jednotke BS
blika.

\

" & __]"blika, ak je najprv zapnuté elektrické

napajanie.

ReZim vetrania je mozné zmenit bez ohladu na nastavenie
(MAIN alebo SUB).

POZNAMKA

Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je jednotka
pripojena k tomu istému systému s inymi vnutornymi
jednotkami, nastavte hlavny dialkovy ovladag na inych
vnutornych jednotkach.

gy Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky ovladaca, ktory

chcete oznacit ako hlavny dialkovy ovlada&. Potom je

oznacenie ukon&ené. Tento dialkovy ovladac je ozna-

¢eny ako hlavny dialkovy ovladac a displej zobrazujuci
"(C"®HA& " (ovladanie prepinania) zmizne.

Displeje ostatnych dialkovych ovladacov zobrazuju

"B 1" (ovladanie prepinania).

@&y Stlacte tlacidlo volby rezimu prevadzky ovladaca na

hlavnhom dialkovom ovladaci (napr. dialkovy ovladac,
ktory nezobrazuje "% ]") pre prechadzanie cez

rezimy. Displej bude prechadzat cez " " — "{Z}" (len
pre systémy sucasnej klimatizacie alebo vykurovania) —

Displej na podriadenych dialkovych ovladacoch sa tiez
zmeni automaticky.

DETAILY A AKTIVITY PREVADZKY

Nastavenie hlavného dialkového ovladaca (bez zobrazenia

"B __]") do rezimu klimatizacia/vykurovanie spdsobi,
Ze pomocné dialkové ovladace (so zobrazenim

" & __]") sleduju reZim hlavného dialkového ovladaca.

Napriek tomu je mozné vybrat rezim vetrania.
Nastavenie hlavného dialkového ovladaca (bez zobrazenia

"((®HX& ") dorezimu vetrania spsobi, Zze pomocnée
dialkové ovladace (so zobrazenim " &, ") budu mat
znemoznené iné nastavenia nez je reZim ventilatora.

3.3 PROGRAMOVANIE SPUSTENIA A ZASTAVENIA

SYSTEMU S CASOVACOM

3.3.1 AKO PROGRAMOVAT A NASTAVIT CASOVAC

S DIALKOVYM OVLADACOM BRC1D527
(Vid’ obrazok 6)

» Ovladac je vybaveny ¢asovacom planovania, ktory
uzivatelovi umoznuje automaticky ovladat’ zariadenie. Pre
pouzivanie ¢asovaca planovania je potrebné nastavenie
hodin a dfa v tyZdni.

» Ak chcete nastavit hodiny, pozrite si navod na obsluhu
dialkového ovladaca.

L

4

4

4

4

Stlagenim tlagidla " €>" prejdite na Pondelok.

Zobrazi sa ikona "@", bude blikat "||)\" a mdze sa
zobrazit jedna z ikon " s [¥] {A) 24 se:", jedna z ikon
" B NZ ", ale vetky ostatné polia zostanu
prazdne, €o zobrazuje, ze na pondelok nie su
naprogramované ziadne ¢innosti.

Do rezimu programovania vstupte tak, ze po¢as

5 sekund drzite stlagené tlacidlo " <>". Ikona "@" bude
teraz tiez blikat.

Pre aktivovanie prvej naprogramovanej ¢innosti stlacte
tlagidlo " €>".

Zobrazi sa blikajuca "1" zobrazujuca, ze sa programuje
prva programovana ¢innost na pondelok. Blika
zobrazenie nastavenej teploty a hodin.

Pouzitim tlacidiel "@(a ]"a"@) [ v " vloZte ¢as,
kedy sa ma spustit ¢innost' (min. krok = 10 minat).

Pre zobrazenie nasledovnej naprogramovanej ¢innosti
stladte tladidlo " ©>". Ak je na pondelok naprogramovana
druha ¢innost, bude stale blikat "||)\" a zobrazisa "1 2".
Za predpokladu, Ze na pondelok bolo naprogramova-
nych 5 &innosti, je potrebné celkovo 5 stlaceni, aby

sa zobrazili vSetky naprogramované &innosti.

Pouzitim tlacidiel "@(a )" a"@( ¥ )" vloZte Cas,
kedy sa ma spustit’ ¢innost’ (min. krok = 10 minut).
Stlacte tlacidlo "@®) [& " "OFF " sa zobrazi.

Tato ikona znamena, Ze sa jednotka zastavi

v nastavenom case.

Ked su vlozené vSetky udaje pre Cinnosti Casovaca
planovania na pondelok, musite naprogramované
¢innosti potvrdit.

Uistite sa, Ze je zvolena posledna Cinnost ¢asovaca
planovania, ktoru chcete zachovat (Cinnosti Casovaca
planovania s vy$Sim ¢islom budu vymazané).

Teraz musite vybrat’ medzi 2 moznost’ami:
1. POTVRDENIE A KOPIROVANIE NA NASLEDUJUCI DEN

L :

Cinnost &asovada planovania naprogramovana na
aktualny den je tieZ platna pre nasledujuci den. pouzite
funkciu "potvrdit poslednu &innost a kopirovat ¢innosti
nasledujuci den" stlaéenim tlacidiel "' a @@ "
sucasne pocas 5 sekund. "UKAZOVATEL DNA

V TYZDNI" zmeni blikanie z "lION" na "SIN".

2. LEN POTVRDENIE

o

Cinnost 8asovada planovania naprogramovana na
aktualny den je platna len pre zvoleny den: zatlacenim
tlagidla "<>" na 5 sekund pouzite funkciu "potvrdenie
poslednej €innosti a prechod na nasledujuci den*.
Rezim programovania je ukonceny a zavisly na uskutoc-
nenej volbe. Naprogramované ¢innosti su ulozené na
pondelok (a mozno na utorok).

10
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PROGRAMOVANIE INYCH DNIi V TYZDNI
Programovanie inych dni v tyZdni je identické s programovanim

prvého dna v tyzdni. "TiE" blika, &i indikuje zvoleny deri, "@®" a
"1" su stale, ak boli ¢innosti kopirované z pondelka na utorok,

zobrazi sa len "@", ak neboli kopirované Ziadne &innosti
z pondelka na utorok.

POZNAMKA) Casovaé planovania nevykona:

* regulaciu otacok ventilatora,

* regulaciu smeru prudenia vzduchu,

» ovladanie rezimu vetrania,

* regulacia otacok ventilatora,

* zmenu rezimu prevadzky pre naplanovanu menovitu
hodnotu.

Parametre uvedené vys$Sie sa daju nastavit ruéne bez rusenia
s ¢asovacom planovania.

3.4 OPTIMALNA PREVADZKA
Za ucelom zaistenia spravnej prevadzky systému dodrzujte
nasledovné pokyny.

* Ak displej zobrazuje " £7", poziadajte kvalifikovaného
servisného pracovnika, aby vycistil filtre (pozri
"4 UDRZBA").

» Jednotku vetrania s rekuperaciou tepla nepouzivajte
v rezime Bypass, ak sa vzduch v miestnosti v zime
ohrieva alebo ak vonkajsia teplota je 30°C alebo vysSia.
To mdze spdsobit kondenzaciu, ktora sa vytvara na hlavnej
jednotke alebo vystupnej mriezke alebo otvore privodu
okolitého vzduchu.

* Vnuatornu jednotku a dialkovy ovlada¢ udrzujte
najmenej 1 m od televizneho, rozhlasového, stereo
prijimaca alebo podobného zariadenia.

To moze spbdsobit deformaciu obrazu alebo Sum.

» Ak sa elektrické napajanie dlhsiu dobu nepouziva,
vypnite ho. Ak sa zapne elektricky vypina€, nejaky
elektricky vykon je vyuzity, aj ked’ systém nepracuje.
Aby doslo k uspore energie, vypinac elektrického napajania
vypnite. Ak sa ma opat spustit prevadzka, zapnite hlavny
vypina€ elektrického napajania 6 hodin pred uvedenim do
prevadzky z dévodu plynulej prevadzky.

¢ Pouzite vodu z vodovodu alebo ¢isti vodu a
vykonajte kroky, aby nedoslo ku kondenzacii.
(Len série VKM-GBMV1)

« Zivotnost’ zvlhéovaéa sa skrati, ak je privadzana voda
tvrda. (Len série VKM-GBMV1)
Pouzivajte maksiu vodu.

» Ak je vnutorna teplota a vihkost’ mimo rozsahu 0-35°C
a relativna vlhkost' 40-80 %, dialkovy ovladac
neinstalujte.

To mbze spdsobit poruchu.

» Dialkovy ovladaé neinstalujte tam, kde méze nan
posobit’ priame sine¢né Ziarenie.
To mbze sposobit zmenu farby alebo deformaciu.
POZNAMKA

» Ak sa elektromagneticky ventil porusi, na dialkovom ovladaci
sa nezobrazi ziadny kod chyby.
Pouzitie v tomto stave vedie k nedostatoénému zvihéeniu a
zvySuje spotrebu vody z vodovodu.
Elektromagneticky ventil by sa mal kontrolovat' na zaciatku
vykurovacieho obdobia. (Len série VKM-GBMV1)

4 UDRZBA
(len pre kvalifikovanu servisnu osobu)
UDRZBU MOZE VYKONAVAT LEN KVALIFIKOVANY
SERVISNY PRACOVNIK
NEKONTROLUJTE OTVOR VO VNUTRI JEDNOTKY SAMI.
» Praca na vySkovych miestach moze spdsobit nehody.
Poziadajte miestneho predajcu, aby vykonal udrzbu.

41 KEDY VYKONAT UDRZBU VZDUCHOVEHO
FILTRA

Vzduchovy filter vycistite, ak displej zobrazuje " g "
(CAS VYCISTENIA VZDUCHOVEHO FILTRA).

Zobrazi, Zze bude fungovat po€as nastaveného obdobia.

NAJMENEJ RAZ ZA ROK (PRE VSEOBECNE

KANCELARSKE POUZITIE)

(V PRIPADE POTREBY CISTITE VZDUCHOVY FILTER

CASTEJSIE.)

» O vycistenie vzduchového filtra poZiadajte vadho miestneho
predajcu.

» Ak je jednotka nainStalovana v miestnosti, kde je vzduch
mimoriadne znedisteny, zvyste frekvenciu Cistenia.

Pre dialkové ovladace, ktoré zobrazuju znacku filtra,
po udrZbe zapnite elektrické napajanie a stlacte tlacidlo
reset znacky filtra.

* Ak chcete zmenit ¢as nastavenia, kym sa nezobrazi
znacka filtra, prejednajte to s vasim miestnym predajcom.

—/\ UPOZORNENIE

» Vzdy pouzivajte vzduchovy filter.
Ak sa vzduchovy filter nepouziva, prvky vymeny tepla sa
upchaju a mézu spbsobit’ slaby vykon a naslednu poruchu.

KEDY CISTIT PRVOK VYMENY TEPLA

NAJMENEJ RAZ KAZDE DVA ROKY
(PRE BEZNE KANCELARSKE POUZITIE)
(V PRIPADE POTREBY CISTITE PRVOK CASTEJSIE.)
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4.2 SEZONNA UDRZBA
<LEN SERIE VKM-GBMV1>

421 NA zZACIATKU ROCNEHO OBDOBIA

» Poziadajte vasho miestneho predajcu, aby vykonal kontrolu
na zacCiatku a konci vihkého roéného obdobia.

Pre predajcov

. Obsah l]dréby Prob|émy
Kontrolovany - s
diel Kontrolované Riesenie ak sa udrz?a
polozky nevykona
. Ak je "
Skontrolujte . Nedostato¢né
. upchaté, . .
. upchatie e zvihCenie.
Sitko vycistite.
(velkost oka | Skontrolujte .
. Ak je
80) o-krtizok, S , ,
N poskriabany, | Netesnost.
¢inie je N
- .| vymerite ho.
poskriabany
. Ak r’1efungu1e Nedostatoéné
Skontrolujte | spravne .
. . zvihéenie.
prevadzku v désledku .
. X o PreteCenda
plavakového | vytvarania 1
P . nadrz
L spinaca usadenin, rivodu vod
Nadrz vyéistite ho. | P y-
privodu vody —
Slaba sila
Skontrolujte Ak © vel m ver)fnat?ra.
o znecistené, Znizeny
necistotu o , .
vycistite. vykon zvlh&o-
vania.
Kontrolg Nedostatocné
uzavretia a -
. zvlhéenie.
otvorenia. .
Podobnvm PreteCend
Elektro- aobny Ak nadrz
s spésobom . .
magneticky . nefunguje, privodu vody.
. skontrolujte > e .
ventil . vymernte ho. | (ZvySena
pri kontrole
! spotreba
prevadzky
. . vody z vodo-
plavakového
P vodu)
spinaca.

4.3 KONTROLA MOTORA VENTILATORA

POZNAMKA

» Ak sa ventilator pokazi, na dialkovom ovladaci sa zobrazi

kéd chyby.

Pouzitie v tomto stave vedie k nedostatonému vetraniu.
Privod vzduchu a vystupné ventilatory by sa mali kontrolovat

jedenkrat za kazdy jeden alebo dva mesiace.

MézZete vykonat' jednoduchu kontrolu sp6sobom uvedenym

nizsie.

Ak chcete skontrolovat pridenie vetra, drzte ty¢, na ktorej
konci je pruzina alebo iny podobny predmet s malou
hmotnostou na vstupnej a vystupnej mriezke.

4.4 VYMENA PRVKU ZVLHCOVANIA
<LEN SERIE VKM-GBMV1>

* Prvok zvihCovaca vyzaduje pravidelnd vymenu.
Prvok zvih¢ovaca by sa mal vo vSeobecnosti vymienat
raz za kazdé tri roky, ked je privod vody makka voda,
ale vonkajSie faktory (ak je kvalita vody tvrda voda a pod.)
ako aj prevadzkové podmienky (klimatizacia po¢as 24 hodin

za deni a pod.) moézu skratit jeho Zivotnost.

» Ak mate nejaké otazky, spojte sa s vasim miestnym

predajcom.

5 ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

5.1 NASLEDOVNE SITUACIE NIE SU PORUCHAMI

¢ Prevadzka sa nespusti.

<Symptom>
lkona " £ " (pri centralizovanom riadeni) sa
zobrazuje na dialkovom ovladadi a stlacenie tlacidla ON/
OFF (ZAP./VYP.) spbsobi blikanie na niekolko sekund.

<Pric¢ina>
To zobrazuje, Ze centralne zariadenie ovlada jednotku.
Blikajuci displej zobrazuje, Ze sa nemdze pouzit dialkové
ovladanie.

<Symptom>
Ventilatory sa otacaju po 1 minute po stlaceni tlacidla ON/
OFF (ZAP./VYP.).

<Pri¢ina>
To zobrazuje, Ze sa systém pripravuje na prevadzku.
Pockajte asi 1 minutu.

* Prevadzka sa niekedy ukonci.
<Symptom>
Na dialkovom ovladaci sa zobrazi "U5" a prevadzka sa
zastavi, ale potom sa po niekolkych minatach opat spusti.
<Pri¢ina>
To zobrazuje, Ze je dialkovy ovladag citlivy na Sum
z elektrickych spotrebi¢ov okrem jednotky vetrania
s rekuperaciou tepla a to zabrariuje komunikacii medzi
jednotkami, €o spbsobuje ich zastavenie.
Prevadzka sa automaticky opatovne spusti, ked sa skon¢i
rusenie.
» "88" sa zobrazi na dialkovom ovladaci.
<Symptom>
To zobrazuje okamzite po zapnuti elektrického napajania
a zmizne po niekolkych sekundach.
<Pric¢ina>
To zobrazuje, Ze jednotka kontroluje, &i je dialkovy ovlada&
normalny alebo nie.
Zobrazuje sa len do¢asne.

5.2 AK DOJDE K JEDNEJ Z NASLEDOVNYCH
PORUCH, USKUTOCNITE OPATRENIA
ZOBRAZENE NIZSIE A SKONTAKTUJTE
SA S VASIM MIESTNYM PREDAJCOM

Systém musi opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

NEKONTROLUJTE A NEOPRAVUJTE OTVOR VO VNUTRI

JEDNOTKY SAMI.

— A VAROVANIE

Ak sa ventilator s rekuperaciou tepla nachadza v nenormal-
nom stave (je citit’, ze nie€o hori atd’.), vytiahnite zastrcku
z elektrickej zasuvky a spojte sa s miestnym predajcom.
PokraCovanie v prevadzke za takych okolnosti by malo za
nasledok poruchu, zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik
poziaru.

» Jednotka voébec nebezi.
a. Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického napajania.
Opatrenie: Po obnoveni elektrického napajania opat
spustite prevadzku.

b. Skontrolujte, ¢i sa poistka nevypalila.
Opatrenie: Vypnite elektrické napajanie.
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c. Skontrolujte, ¢i sa neaktivoval istic.
Opatrenie: Zapnite elektrické napajanie pomocou
vypinaca vo vypnutej polohe.
Nezapinajte elektrické napajanie pomocou
vypinaca v zaistenej polohe.
(Spojte sa s miestnym predajcom.)

ON 2

3

| OFF |

1 Isti€ elektrického obvodu (isti€ zvodového prudu)
2 Uchytka
3 Zaistena poloha

» Ak poistné zariadenia ako je napr. poistka, isti¢ alebo
isti€ uzemnenia su ¢asto aktivované alebo hlavny
vypinaé ON/OFF (ZAP./VYP.) nepracuje spravne.
Opatrenie: Nezapinajte elektrické napajanie.

» Tlacidla dialkového ovlada¢a nefunguju spravne.

Opatrenie: Vypnite hlavny vypinac elektrického napajania.

» Ak displej " " zobrazuje (INSPECTION), UNIT No.
a kontrolka OPERATION blika a zobrazi sa KOD
PORUCHY.

Quuuou
0
i) >
g7 H
<
Y~ O
2 3 4
Kontrolka PREVADZKY
INSPEKCNY displej

KOD PORUCHY

Cislo VNUTORNEJ JEDNOTKY, v ktorej doslo
k poruche

A WON -

Opatrenie: Zapiste si a informujte vasho miestneho
predajcu o nazve modelu a kdde poruchy.
« Existuju iné poruchy.
Opatrenie: Zastavte jednotku.

Zoznam kodov poruch dialkového ovladaca systému vetrania s
rekuperaciou tepla

Kontrolka | o Cislo Kod Pobls
prevadzky jednotky | poruchy P
ZAP. vYP. | Blikanie Porucha termistora vnutorného
vzduchu
ZAP. vYP. | Blikanie Porucha termistora vonkajSieho
vzduchu
ZAP. | VYP. | Blikanie Porucha savisiaca so
zvihéovacom
Porucha suvisiaca so
Blikanie | Blikanie | Blikanie 6A zvihéovacom + porucha
termistora
Blikanie | Blikanie | Blikanie | A1 | Porucha karty s potlacenymi
obvodmi
ZAP. vYP. | Blikanie A Poruchg karty s potlacenymi
obvodmi
Blikanie | Blikanie | Blikanie A6 Zaisteny rotor
Blikanie | Blikanie | Blikanie | Ag | "orucha napdtia elektrického
napéajania
Blikanie | Blikanie | Blikanie | Ag | CYba elektrického pohonu
expanzného ventilu
Blikanie | Biikanie | Blikanie | 1 | ChYba komunikdcie
ventilatora
Chyba termistora
Blikanie | Blikanie | Blikanie | c4 | Kvapalinoveho potrubia
(chybné pripojenie, odpajaci
skrat, porucha)
Chyba termistora plynového
Blikanie | Blikanie | Blikanie | C5 | POtruPia (chybné pripojenie,
odrezany vodi¢, skrat,
porucha)
Chyba termistora vstupu vzduchu
Blikanie | Blikanie | Blikanie C9 do vinutia (chybné pripojenie,
odpojenie, skrat, porucha)
Blikanie | Blikanie | Blikanie | U3 | SkuSobna prevadzka
sa nevykonava
Porucha termistora
Blikanie | Blikanie | Blikanie CA vonkajSieho vzduchu
(vonkajsi vzduch vo vinuti)
Chyba prenosu medzi
Blikanie | Blikanie | Blikanie us jednotkou a dialkovym
ovladaéom
VvYP. | Blikanie | VYP. Us Ch)fba 'nastavenla dialkového
ovladaca
Chyba v prenose medzi
VYP. | Blikanie | VYP. us hlavnym a podriadenym
dialkovym ovladac¢om
Nespravna kombinéacia
VYP. | Blikanie | Blikanie UA s vnutornou jednotkou a
dialkovym ovladacom
ZAP. | Blikanie | zAP. Ceqtralne prekrytie riadiacich
adries
Chyba prenosu medzi
Blikanie | Blikanie | Blikanie UE jednotkou a centralizovanym
ovladacom
I :V pripade poruchy s kodom v bielych listoch na

¢iernom pozadi v jednotke stale pracuje.

Napriek tomu ju nechajte €o mozno najskoér
skontrolovat a opravit.

Ak sa zobrazia iné nez vySSie uvedené kody, existuje
moznost, Ze prislusny problém vznikol s kombinova-
nou klimatizaciou alebo vonkaj$ou jednotkou. Vid
podrobnosti v navodoch na obsluhu dodané spolu

s klimatizacnymi zariadeniami alebo vonkajSimi
jednotkami.

3P130767-4K Slovencina
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5.3 AK SYSTEM NEFUNGUJE SPRAVNE

S VYNIMKOU VYSSIE UVEDENYCH PRIPADOV
A NIE JE ZREJMA ZIADNA Z VYSSIE
UVEDENYCH PORUCH, SPOJTE SA S VASIM
MIESTNYM PREDAJCOM A POZIADAJTE

O PRESKUMANIE SYSTEMU PODLA
NASLEDOVNYCH POSTUPOV
KVALIFIKOVANOU SERVISNOU OSOBOU

Nasledovné poruchy musi skontrolovat’ kvalifikovany
servisny pracovnik. Kontrolu nevykonavajte sami.

Jednotka vobec nebezi.

a. Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického napajania.
Po obnoveni elektrického napdajania opat spustite
prevadzku.

b. Skontrolujte, ¢i sa poistka nevypalila.

Vymerite poistku.

c. Skontrolujte, ¢i sa neaktivoval istic.
Spojte sa s miestnym predajcom.

d. Su nejaké problémy s elektrickym napajanim alebo
zapojenim?

Skontrolujte elektrické napajanie a zapojenie.

e. Su nejaké problémy s jednotkou ventilatora?
Skontrolujte motor ventilatora a ventilator.

Mnozstvo vystupujuceho vzduchu je malé a vystupujuci

hluk je velky.

a. Skontrolujte, ¢i vzduchovy filter a prvok vymeny tepla nie
sU upchaté. (Skontrolujte vzduchovy filter SA a RA.
Skontrolujte obe strany prvkov.)

Vyc¢istite vzduchovy filter a prvok vymeny tepla.

Mnozstvo vystupujiceho vzduchu je velké a taky je aj
zvuk.
a. Skontrolujte, & vzduchovy filter a prvok vymeny tepla nie
suU nainstalované.
Nainstalujte vzduchovy filter a prvok vymeny tepla.

Obvykle v zime vysusuje vzduch.
<len série VKM-GBMV1>
a. Je servisny ventil privodu vody otvoreny?
Otvorte servisny ventil privodu vody.
b. Znizili ste nastavenie na humidistat (privod na mieste
instalacie) prilis?
Opravte nastavenie.
Zvih€uje vel'mi malo alebo vobec.
<len série VKM-GBMV1>
a. Je v nadrzi privodu vody voda?
b. Privadza sa voda?
Skontrolujte potrubia privodu vody a privod vody.
c. Je sitko upchaté?
Vydistite sitko.
d. Je elektromagneticky ventil poruseny (napr. neda sa
otvorit)?
Vymerite elektromagneticky ventil.
e. Je prvok zvlhéovaca roztrhnuty?
Vymerite ho.
f. Poklesol odpor vody prvku zvihéovaca?
Vymernite prvok zvlihéovaca.
g. Su riadiace obvody prerusené?
Vymerite kartu s potlaenymi obvodmi a iné elektrické
diely.
h. Je plavakovy spina¢ poruseny?
Vymerite plavakovy spinac.
i. Je tlak privodu vody dostato¢ny?
Znova ho nastavte tak, aby bol dostato¢ny tlak.

j- Je v nadrzi privodu vody cudzi predmet?

Vycistite nadrz privodu vody.

6 POPREDAJNY SERVIS A ZARUKA
6.1 POPREDAJNY SERVIS

— A VAROVANIE

* Jednotku nemeiite.
To mdze spdsobit’ uraz elektrickym prudom alebo vznik
poziaru.

* Jednotku nedemontujte alebo neopravujte.
To mbze spdsobit’ uraz elektrickym prudom alebo vznik
poziaru.
Spojte sa s miestnym predajcom.

* Ak chladivo unika, chrante ho pred vznikom poziaru.
Chladivo pouzivané v tejto jednotke je bezpecné.
Hoci chladivo zvy€&ajne neunika, ak chladivo unika von
z miestnosti a prichadza do styku so zapalnym vzduchom
v zariadeni ako je napr. ohrieva¢ s ventilatorom, pec, olejovy
(plynovy) vari€ atd., spdsobi vytvaranie jedovatého plynu.
Ak bola opravena netesnost’ chladiva, overte si u servisnej
osoby, €i bolo miesto Uniku pred opatovnym uvedenim do
prevadzKky spravne opravené.

* Sami jednotku neodstranujte ani opatovne neinstalujte.
Nekompletna instalacia méze spdsobit’ Unik vody,
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

Spojte sa s miestnym predajcom.

s KED ZIADATE VASHO MIESTNEHO PREDAJCU
O OPRAVU, O PODROBNOSTIACH INFORMUJTE
PRISLUSNY PERSONAL NASLEDOVNE:

» Datum nakupu a datum instalacie:

* Porucha:

Personal informujte o podrobnostiach poruchy.
(Na dialkovom ovladaci sa zobrazi kéd poruchy.)
* Meno, adresa, telefonne ¢islo

m OPRAVA, AK VYPRSALA ZARUCNA DOBA

Spojte sa s miestnym predajcom. V pripade nutnosti opravy
je k dispozicii plateny servis.

= MINIMALNE SKLADOVACIE OBDOBIE
DOLEZITYCH DIELOV
Aj ked sa uz urcity typ klimatizatného zariadenia nevyraba,
mame na sklade prislusné délezité diely najmenej po dobu
6 rokov.
Doélezité diely znamenaju diely, ktoré su nevyhnutné pre
prevadzku klimatizaného zariadenia.

= ODPORUCANIA PRE UDRZBU A INSPEKCIU

KedZe po pouzivani jednotky po¢as niekolkych rokov sa
zbiera prach, vykon sa v ur€itom rozsahu zniZuje.
Demontaz a Cistenie vo vnutri vyzaduju technické znalosti,
preto odporu€ame uzavriet zmluvu o udrzbe a inSpekcii

(s nékladmi) samostatne od normalnej udrzby.

m ODPORUCANE CYKLY KONTROLY A UDRZBY
[Poznamka: Cyklus udrzby nie je taky isty ako
zaruéna doba.]

Tabulka 1 predpoklada nasledovné podmienky pouzivania.
* Normalne pouzivanie bez Castého spustania
a zastavovania jednotky.
(V zavislosti od modelu odporu¢ame nespustat
a nezastavovat' stroj pri normalnom pouZzivani viac ako
6 krat za hodinu.)
» Prevadzka vyrobku sa predpoklada 10 hodin za den a
2500 hodin za rok.
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» Tabufka 1 - Zoznamy Cyklus kontroly a Cyklus udrzby

= ODPORUCANY CYKLUS VYMENY
OPOTREBOVANYCH DIELOV

Cyklus udrzby Cyklus nie je taky isty ako zaruéna doba
Nazov hlavnej ¢asti Eg:tI:JoSI [vymeny a/alebo [Cy ] y1sty 1
y opravy] * Tabulka 2 - Zoznamy Cyklu vymeny
. Odporucané

Elektricky motor . .

(ventilétoyr, timié atd.) 212 mesiace 20 000 hodin Nazov hlavnej Easti Eg:tl;josly Cyklus vymeny
Dosky s tlatenymi Vzduchovy filter 3 rokov
obvodmi 25 000 hodin Vysoko uginny filter 1 rok

- - (pridavné volitelné 1rok
Prvok vymennika tepla 10 rokov prislugenstvo)
VVymennik tepla 1 rok 5 rokov Prvok vymennika tepla 2 rokov 10 rokov
ol
Snimac (termistor) 5 rokov Prvok zvincovaca 1 rok 3 roky'
DialkovV ovladad (Poznamka 3)
\atiovy oviadac a 25 000 hodin )

prepinace Poznamka 1

Vypustacia nadoba 8 rokov Tato tabulka zobrazuje hlavné diely.

Expanzny ventil 1 rok *2 20 000 hodin Podro'bnostl najdete v zmluve o udrzbe a kontrole.

— Poznamka 2

EIeI:'tIromagnehcky 1 rok 20 000 hodin Tento cyklus Udrzby zobrazuje odportéané doby, kym vznikne
*\1".3” : potreba na udrzbu, aby sa zaistilo, Ze vyrobok zostane

* Mbzete vykonat jednoduchu kontrolu spdsobom uvedenym
nizsie.
Ak chcete skontrolovat prudenie vetra, drzte ty¢, na ktorej
konci je pruzina alebo iny podobny predmet s malou
hmotnost'ou na vstupnej a vystupnej mriezke.

*2:

» Ak sa elektromagneticky ventil porusi, na dialkovom ovladaci
sa nezobrazi ziadny kod chyby.
Pouzitie v tomto stave vedie k nedostatoénému zvihéeniu a
zvySuje spotrebu vody z vodovodu.
Elektromagneticky ventil by sa mal kontrolovat' na zaciatku
vykurovacieho obdobia.

Poznamka 1

Tato tabulka zobrazuje hlavné diely.

Podrobnosti najdete v zmluve o udrzbe a kontrole.

Poznamka 2

Tento cyklus udrZby zobrazuje odporu¢ané doby, kym vznikne

potreba na udrzbu, aby sa zaistilo, Ze vyrobok zostane

v prevadzke ¢o mozno najdlhsSie.

Pouzite pre vytvorenie vhodnej udrzby (rozpocet udrzby

a inSpekénych poplatkov atd'.).

V zavislosti od obsahu zmluvy o udrzbe a kontrole mézu byt

v skuto€nosti cykly kontroly a udrzby kratSie, ako je uvedené.

V nasledovnych pripadoch je nutné zvazit’ skratenie cyklu
udrzby a cyklu vymeny.

» Ak sa pouziva na horucich, vihkych miestach alebo
miestach, kde velmi koli$e teplota a vlhkost.
» Ak sa pouziva na miestach, kde je kolisanie elektrického

napajania vysoké (napatie, frekvencia, nepravidelnost atd.).

(Neda sa pouzivat, ak je mimo povoleného rozsahu.)

» Ak je nainStalovana a pouziva sa na miestach, kde su ¢asté
kolisania a vibracie.

» Ak sa pouziva na zlych miestach, kde méze byt vo vzduchu
pritomny prach, sol, $kodlivy plyn alebo olejova hmla ako aj
napr. kyselina sirova a sirovodik.

» Ak sa pouziva na miestach, kde sa stroj ¢asto spusta
a zastavuje a doba prevadzky je dlha. (Priklad: 24 hodinova
klimatizacia)

« Zivotnost zvlhdovada sa skrati, ak je privadzana voda tvrda.

v prevadzke ¢o mozno najdlhsie.

Pouzite pre vytvorenie vhodnej udrzby (rozpoc&et udrzby

a inSpekénych poplatkov atd'.).

Poznamka 3

Zivotnost zvih&ovacieho prvku je asi 3 roky (4 000 hodin),
ak je privadzana voda tvrda: 150 mg/l.

(Zivotnost zvih&ovacieho prvku je asi 1 rok (1 500 hodin),

ak je privadzana voda tvrda: 400 mg/l.)

Pocet prevadzkovych hodin za rok: 10 hodin/den x 26 dni/
mesiacov x 5 mesiacov = 1 300 hodin.

Podrobnosti sa dozviete od vasho miestneho predajcu.
Poznamka: PoSkodenie v désledku demontéze alebo Cistenia
vnutra jednotiek niekym inym, nez su nasi autorizovani
predajcovia, nie je zahrnuté v zaruke.

= PRESUN A ODSTRANENIE JEDNOTKY

» O demontaz a opatovnu instalaciu celého vymennika tepla
s Uplnou entalpiou pri jeho presune na miesto instalacie
poziadajte vasho miestneho predajcu, kedze vyzaduje
technicku odbornost.

» Tato jednotka obsahuje v chladive chlér-fluorovany
uhflovodik.
Pri likvidacii, demontazi zariadenia a udrzbe jednotky
zbierajte chladivo v sulade s miestnym zakonom o ochrane
Zivotného prostredia.
Podrobnosti prejednajte s vasdim miestnym predajcom.

= KDE ZAVOLAT
Za ucelom popredajného servisu a pod. sa skontaktujte
s vaSim miestnym predajcom.
= ZARUCNA DOBA
Zaruéna doba: Do jedného roku po instalacii.

* Ak je potrebné opravit klimatizaciu v ramci zaruénej doby
sa skontaktujte s vaSim miestnym predajcom.
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