DAIKIN BRUKSANVISNING

v

Total varmevaxlare
Varmeatervinningsventilator - med DX-spole —

MODELLER
(Takmonterad luftkanaltyp)
Med DX-spole och luftfuktare

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Med DX-spole

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1

3P130767-4K



Varmeatervinningsventilator

Varmeatervinningsventilator

* Tack for att du kopt denna Daikin totalvarmevaxlare.

Las denna bruksanvisning noga innan du anvander
varmeatervinningsventilatorn. Har férklarar vi hur du anvander
aggregatet pa ratt satt och vad som bor goras ifall det skulle bli
nagra problem. | den har handboken behandlas endast inomhus-
enheten. Anvand den tillsammans med bruksanvisningen for
utomhusenheten. Spara denna manual fér framtida referens.

* Den har enheten ar en tillvalstyp for VRV-
luftkonditioneringsaggregatet.

Den ska normalt anvandas i kombination med VRV-systemets
inomhusluftkonditioneringsaggregat.
Du kan ocksa anvanda enheten som ett fristaende system.

* Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta behdvs
ska du inte installera varmeatervinningsventilatorn som en
fristdende enhet utan installera en extra inomhusenhet.

* Anvand fjarrkontrollen fér VRV-systemets inomhusenhet for att
styra enheten.



MODELLER VKM50GBMV1
VKM50GBV1

VKM80GBMV1
VKM80GBV1

VKM100GBMV1
VKM100GBV1

11

]

Konsol
Kanalkopplingsflans
Utloppsflakt

Luftfilter (lang drifttid)
Fuktare

Reglerbox

Lucka for service

Varmevaxlarelement
Det vaxlar varmen (temperatur och luftfuktighet) fran

0 NOoO O WN -~

inomhusluften med luft utifrén, ger utomhusluften samma

egenskaper som inomhusluften och tar sedan in den.

9 Markplat
10 Luftintagsflakt
11 Direkt expansionsspole
12 Gasrér
13  Vatskeror

14
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

Draneringsutlopp
Luftfuktare (naturlig avdunstningstyp)
<Endast VKM-GBMV1-serien>

Renare (medfdljer)
<Endast VKM-GBMV1-serien>

Matningsvattentank
<Endast VKM-GBMV1-serien>

Magnetventil

<Endast VKM-GBMV1-serien>
Fjarrkontroll (extra tillbehor)
Fuktarmotor

EA Utblasningsluft till utomhus

OA Friskluft fran utomhus (utomhusluft)
RA Returluft fran rummet

SA Tilluft till rummet
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DAIKIN

Med DX-spole och luftfuktare Med DX-spole
VKM50GBMV1 VKM50GBV1 Total varmevaxlare Bruk e
VKMB0GBMV1 VKMBOGBV 1 Varmeatervinningsventilator — med DX-spole — ruksanvisning
VKM100GBMV1 VKM100GBV1
¢ Anvand inte varmeatervinningsventilatorn pa platser
INNEHALL med mycket oljerok, till exempel kok, eller pa platser
ILLUSTRATIONER (Bild). .. vvvvecooeeeeeeecereeeeeeeeesre 2] g‘;ddzrgggﬁg';g gas, ;:::\’/‘ﬂ;g;:vz'r']ﬁlra't‘;‘:;a;':'Fs’ggana
1 FORSI[(TIGH'I.ETSATGARDER ........................................ 1 platser finns risk for eldsvada eller att enheten gar sénder.
2 ATT GORA FORE DRIFT ..ot 4 « Anvind inte brinnbara material (till exempel harspray
3 DRIFTPROCEDUR........coiiiiiiieiieiieeee e 8 eller insektsmedel) nira virmeatervinningsventilatorn.
4 UNDERHALL ..ot 11 Rengér inte Vﬁrmeétervinningsventi]atorn med
5 FELSOKNING .....cocooiecteiceeeeeeeee e 12 organiska l6sningsmedel, till exempel thinner.

6 SERVICE OCH GARANTI EFTER FORSALJNING ...... 14

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak
ar dversattningar av originalinstruktionerna.

Viktig information om det kylmedium som

anvands

Denna produkt innehaller fluorerade vaxthusgaser som
omfattas av Kyotoavtalet.

Kylmediumtyp: R410A

GWP'"-varde: 1975
“GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming Potential)

Regelbundna inspektioner for kylmediumlackage kan kravas,
beroende pa europeisk eller nationell lagstiftning.
Kontakta din lokala leverantor for mer information.

1  FORSIKTIGHETSATGARDER

Las igenom denna bruksanvisning noggrant innan du bérjar
anvanda varmeatervinningsventilatorn for att dra full nytta av
dess funktioner och fér att undvika problem som uppstar pa
grund av felaktig hantering. Denna produkt lyder under
beskrivningen "utrustning som e;j ar tillganglig fér allmanheten”.
¢ | denna handbok finns tva varningstyper, VARNING

och FORSIKTIGT. Félj noggrant alla forebyggande

sakerhetsatgarder nedan: De &r viktiga for att

sakerheten ska kunna garanteras.

A VARNING .......... Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan resultera
i dodsfall eller allvarlig skada.

A FORSIKTIGT ..... Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan resultera
i mindre eller medelstor skada. Kan
ockséa anvandas for att varna for osékra
metoder.
» Efter genomlasning bor du forvara handboken sa
att du kan anvianda den som referens vid behov. Om
utrustningen éverlamnas till en ny anvandare ska aven
handboken medfdlja.

— /N VARNING (under drift)

e Tank pa att langvarig direkt exponering for kall eller
varm luft fran viarmeatervinningsventilatorn, eller for
luft som ar for kall eller for varm kan vara skadlig for
dig.

« Stick inte in fingrar, pinnar eller andra féremal i luft-
intaget eller luftutloppet.

Skador kan uppsta pa grund av kontakt med varme-
atervinningsventilatorns snabbt roterande flaktblad.

¢ Anvind inte varmeatervinningsventilatorn i luft som
innehaller anga fran till exempel maskinolja eller
matlagningsolja.

Anga fran maskinolja kan leda till sprickor i varme-
atervinningsventilatorn, elektriska stotar eller eldsvada.

Organiska l6sningsmedel kan orsaka sprickor i varme-
atervinningsventilatorn, elektriska stotar eller eldsvada.

* Undvik elektriska stotar genom att inte anvanda
enheten med fuktiga hdnder.

+ Oppna fénstren och ventilera rummet om antindbar
gas lackt ut.

Otillracklig ventilation nar enheten satts pa eller stédngs
av kan orsaka en explosion fran gnistor i den elektriska
anslutningen.

e Tvitta inte virmeatervinningsventilatorn med vatten,
eftersom detta kan resultera i elektriska stétar eller
eldsvada.

(Galler ej luftfilter, m.m.)

» Se till att stoppa enheten och stinga av strommen vid
rengoring eller inspektion.

Nar flakten roterar med hdg hastighet kan den orsaka
skador.

 Inspektera aldrig sjdlv enheten och utfor aldrig sjalv
service pa enheten.

Anlita utbildad personal for sddana uppgifter. (Den
kvalificerade servicepersonen)

¢ Se upp for eldsvada som kan orsakas av lackande
kylmedium.

Om varmeatervinningsventilatorn inte fungerar korrekt,
d.v.s. inte genererar kall eller varm Iuft, kan lackande
kylmedium vara orsaken. Kontakta din aterforsaljare for
assistans. Kylmediet i varmeatervinningsventilatorn ar
sakert och lacker inte i normala fall. Om kylmediet anda
lacker ut och kommer i kontakt med en 6ppen laga kan
det ge upphov till skadliga @mnen. Stéang av varme-
atervinningsventilatorn och ring leverantéren. Satt pa
varmeatervinningsventilatorn nar den kvalificerade
servicepersonen bekraftar att I1ackaget ar reparerat.

» Kontakta leverantéren om varmeatervinningsventilatorn
sétts under vatten vid en naturkatastrof, som en
oversvamning eller storm.

Anvand inte varmeatervinningsventilatorn om detta hander,
eftersom det kan leda till skador, elektriska stétar eller
eldsvada.

« Starta eller stoppa varmeatervinningsventilatorn med
fjarrkontrollen. Anvand aldrig huvudstrombrytaren for
detta syfte.

Det kan annars ge upphov till eldsvada eller vattenlackage.
Om en automatisk aterstartsstyrning finns som skydd vid
stromavbrott och strommen kommer tillbaka sa kan flakten
plétsligt borja rotera och ge upphov till skador.

* Kontakta leverantoren for rengoring av varme-
atervinningsventilatorns insida.

Felaktig rengdring kan orsaka skador pa plastdelar,
vattenlackor och annan skada, samt elektriska stotar.

3P130767-4K Svenska



— /\ FORSIKTIGT (under drift)

Anvand inte viarmeatervinningsventilatorn for andra
syften an de avsedda.

Anvand inte varmeatervinningsventilatorn for kylning av
precisionsinstrument, mat, vaxter, djur eller konstverk,
eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslangden

pa sadana foremal kan paverkas negativt.

Placera inte foremal med en 6ppen laga pa platser som
utsatts for luftflode fran varmeatervinningsventilatorn
eftersom detta kan paverka brannarens forbranning.
Placera inte varmare direkt under
varmeatervinningsventilatorn, eftersom viarmen kan
orsaka deformering.

Se till att barn, vaxter och djur inte utséatts for direkt
luftflode fran varmeatervinningsventilatorn, eftersom
det kan ha negativa effekter.

Placera inte brandfarlig spray och anvdnd inga spray-
burkar nara varmeatervinningsventilatorn, eftersom
detta kan leda till eldsvada.

Stidng av strommen om varmeatervinningsventilatorn
inte ska anvandas under en langre tid.
Varmeatervinningsventilatorn kan annars bli mycket varm
eller anténdas pa grund av dammansamling.

Blockera inga luftintag eller luftutslapp.

Om flakten inte blaser luft genom hela rummet kan det leda
till syrebrist och dalig halsa eller langsiktiga halsoproblem.
Kor inte varmeatervinningsventilatorn utan luftfilter.
Detta kan orsaka fel eftersom varmeatervinningsventilatorn
kan sattas igen av smuts eller damm.

Anvand skyddshandskar vid rengoring.

Rengdring utan handskar kan orsaka skada.

Montera aldrig isar fjarrkontrollen.

Om du vidrér komponenter den kan det orsaka elektriska
stotar eller eldsvada.

Kontakta leverantéren for interna inspektioner och
justeringar.

Placera inga féremal i direkt anslutning till utomhus-
enheten och lat inte 16v eller annat skrap samlas runt
enheten.

L6v ar en grogrund for smadjur som kan komma in

i enheten. Nar de val kommit in i enheten kan sadana
smadjur orsaka fel, rokutveckling eller eldsvada nar de
kommer i kontakt med strémférande komponenter.

Var forsiktig nar du rengor luftfilter eller inspekterar
anlaggningen.

Arbete pa hog hojd kravs, och detta bor du dgna ordentlig
uppmarksamhet. Om stallningen ar instabil kan du falla ned
och skada dig.

Placera aldrig nagot som innehaller vatten (blomvaser
eller dylikt) pa varmeatervinningsventilatorn, eftersom
det kan orsaka elektriska stotar eller brand.
Utrustningen &r inte avsedd for anvandning av minder-
ariga utan malsmans 6vervakning eller personer som
inte ar kompetenta att hantera luftkonditionerings-
enheter.

Det kan leda till skador eller elektriska stotar.

Sma barn bor 6vervakas sa att de inte leker med
inomhusenheten eller fjarrkontrollen.

Om ett barn av misstag kér igang enheten kan det resultera
i skador eller elektriska stétar.

—/\ VARNING (vid installation)
¢ Kontakta leverantoren for allt installationsarbete.

Om du gor arbetet sjalv kan det orsaka vattenlacka,
elektriska stotar eller eldsvada.

Installationen ska goras enligt installationshandboken.
Felaktig installation kan leda till Iackage, elektriska 6verslag
eller brand. Kroppsskada kan uppsta om enheten faller.
Installera inte enheten pa platser dar temperaturen
kring enheten eller inomhusenhetens luftintag eller
utlopp kan falla under fryspunkten.

<Endast VKM-GBMV1-serien>

Vattnet i vattenréren, luftfuktningselement, magnetventiler
och andra komponenter kan frysa och orsaka brott och
lackor.

Lat inte utloppsluften komma in i luftintagsventilen
utomhus.

Detta kan gdra att rummet blir kontaminerat och kan vara
skadligt for halsan.

Placera luftintagsventilen utomhus sa att den inte tar
in utloppsluft som innehaller férbranningsluft, m.m.
Felaktig installation kan orsaka syrebrist i rummet och leda
till allvarliga olyckor.

All kabeldragning maste utforas av behorig elektriker.
Be leverantoren utfora kabeldragningen. Gor det aldrig pa
egen hand.

Kontrollera att en separat stromkrets anvands for
enheten och att allt elarbete utférs av behérig personal
enligt lokala lagar och bestammelser.

Otillracklig effekt i stromférsorjningen eller felaktigt arbete
kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.

Jorda alltid varmeatervinningsventilatorn.

Jorda inte varmeatervinningsventilatorn till ett vattenror,

en askledare eller en jordledning for telefon. Felaktigt utférd
jordning kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada. En
kraftig stromstot fran ett blixtnedslag eller en annan kalla
kan skada varmeatervinningsventilatorn.

Installera en jordfelsbrytare.

Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska
stétar eller eldsvada.

Installera enheten pa ett fundament som klarar av dess
tyngd.

Ett ofillrackligt fundament kan resultera i att utrustningen
faller ned och orsakar kroppsskada.

Anslut fjarrkontrollen till korrekt modell.

Detta kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.

Anslut inga ytterligare elkablar.

Detta kan orsaka eldsvada.

Kontakta leverantoren i handelse av ett
kylmediumlackage.

Nar varmeatervinningsventilatorn ska installeras i ett litet
rum maste atgarder vidtas som férhindrar att kylmedium
som lacker ut 6verskrider gransvardet i handelse av en
lacka. Annars kan detta leda till en olycka orsakad av
syrebrist.

Installera inte varmeatervinningsventilatorn dar det
finns risk for att den utsitts for lackage av brandfarliga
gaser.

Vid en lacka kan gas samlas ndra varmeatervinnings-
ventilatorn och leda till brandfara.

3P130767-4K Svenska



—/\ FORSIKTIGT (vid installation)

* Anvind inte varmeatervinningsventilatorn eller
luftintags-/utloppsgaller pa féljande platser.

1. Platser med hoga temperaturer eller 6ppna lagor.
Undvik en plats dar temperaturen nara varme-
atervinningsventilatorn och luftintags/utloppsgallret
overstiger 40°C. Om enheten anvands vid en sa hog
temperatur kan det orsaka deformation av luftfiltret och
varmevaxlarelementet eller en brand motor.

2. Platser som kok eller andra platser dar oljor kan
finnas i luften.

Detta kan orsaka eldsvada.

3. Platser som maskin- och kemikaliefabriker dar gaser,
med halsofarliga eller korrosiva komponenter som
syror, baser, organiska lé6sningsmedel och farg,
genereras.

Platser dar antédndliga gaser kan lécka ut.
Detta kan orsaka gasforgiftning eller eldsvada.

4. Platser som badrum med hog luftfuktighet.

Detta kan leda till tjuvstrdm, elektriska stotar eller andra
fel.

5. Platser dar temperaturen faller under fryspunkten.
<Endast VKM-GBMV1-serien>
Om enheten anvands vid temperaturer under 0°C kan
draneringstraget, till- och utloppsror,
luftfuktningselementet, magnetventiler och andra
komponenter frysa till och orsaka olyckor.

— /N VARNING

(for flyttning och
ominstallation/reparation)

Gor inga modifieringar av varmeatervinnings-
ventilatorn.

Detta kan orsaka elektriska stétar eller eldsvada.
Kontakta leverantoéren for forflyttning och
ominstallation av varmeatervinningsventilatorn.
Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar
eller eldsvada.

Forsok inte ta isar eller reparera enheten pa egen hand.
Detta kan orsaka elektriska stétar eller eldsvada.
Kontakta leverantoren for sddana arbeten.

Var forsiktig sa att inte varmeatervinningsventilatorn
faller nar du demonterar den.

Vattnet i enheten kan droppa eller lacka ut och hamna pa
t.ex. mobler.

Flytta eller ominstallera inte fjarrkontrollen pa egen
hand.

Felaktig installation kan leda till elektriska stotar eller
eldsvada.

Kontakta din lokala leverantor.

Nar nagot onormalt intraffar med varmeatervinnings-
ventilatorn (t.ex. om det borjar lukta brént) ska du
stianga av strommen och kontakta leverantéren.
Fortsatt drift under sadana férhallanden kan orsaka
driftsstopp, elektriska stotar eller eldsvada.

<CHECKLISTA UTOM SAKERHETSFORESKRIFTER>
De punkter som beskrivs nedan ska kontrolleras. Kontakta
leverantéren om du ar osaker eller inte kan kontrollera dem
sjalv.

6. Nara maskiner som avger elektromagnetisk stralning.
Elektromagnetisk stralning kan stora driften av
styrsystemet och gora att utrustningen inte fungerar som
den ska.

7. Platser med hég halt av kimrok.
Kimrok fastnar i luftfiltret och pa varmevaxlarelementet
och gér dem oanvandbara.

* Har forebyggande atgarder vidtagits mot sn6?
Kontakta leverantéren for mer information.

* Kontrollera att installationsplatsens temperatur och
luftfuktighet uppfyller anvandningsvillkoren och inte
overskrider granserna.

Installera inte i kyllagringsrum eller andra platser med laga
temperaturer eller nara uppvarmda swimmingpooler. Detta
kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.

¢ Installera de tva utomhuskanalerna med lutning nedat
for att forhindra att regnvatten kommer in i enheten.
Om detta inte gors ordentligt kan vatten komma in
i byggnaden, skada moébler och orsaka elektriska stotar
och eldsvada.

¢ Isolera de tva utomhuskanalerna (och vid behov dven
inomhuskanalen) for att forhindra kondens.

Om detta inte gors ordentligt kan vatten komma in
i byggnaden och t.ex. skada mabler.

¢ Anvand elektrisk isolering mellan kanalen och vidggen
om du anvander metallkanaler for att passera metall-
foremal genom véaggen in i byggnader av tra.

Detta kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.

» Utfor ordentlig draneringsrordragning for fullstiandig
drénering.

Om dréaneringen inte gors ordentligt kommer dranerings-
vattnet inte att floda korrekt. Det gor att smuts och skrap
kan samlas i draneringsroret och orsaka vattenlackage.
Om detta hander ska varmeatervinningsventilatorn stoppas
och leverantéren kontaktas.

* Placera inte fjarrkontrollen dar den kan bli fuktig.

Om det kommer in vatten i fjarrkontrollen finns det risk for
lackstréom och skada péa de elektroniska komponenterna.
Detta kan leda till elektriska stotar eller eldsvada.

.

CHECKLISTA FOR VAL AV INSTALLATIONSPLATS

Ar utomhusenheten installerat pa en vil ventilerad plats

utan hinder i narheten?

Anvand ej pa platser som beskrivs nedan.

a.Platser med mineralolja, t.ex. skarolja, i luften.

b.Platser med hog salthalt i luften, t.ex. kustomraden.

c. Platser med hog halt sulfidgas i luften, t.ex. vid varma
kallor.

d.Platser dar spanningen varierar mycket, t.ex. i fabriker.

e.| fordon eller fartyg.

f. Platser med anga eller olja i luften, t.ex. kok.

g.Platser med utrustning som genererar elektromagnetiska
vagor.

h.Platser med syrahaltig eller basisk anga.

Har forebyggande atgarder vidtagits mot sn6?

Kontakta leverantdren fér mer information.

CHECKLISTA FOR ELARBETEN

All kabeldragning maste utféras av behorig elektriker.
Utfor inte arbetet pa egen hand. Kontakta din aterforséljare.

Elarbeten maste goras enligt tillampliga foreskrifter.
Ar kretsen specifik for luftkonditioneraren?

3P130767-4K Svenska



m CHECKLISTA FOR DRIFTBULLER

+ Ar enheten installerad pa foljande platser?
a.En plats som éar tillrackligt stabil fér att klara av enhetens
vikt och inte bidra till 6kat buller eller 6kade vibrationer.
b.En plats dar varm luft och driftsbuller fran utomhus-
enhetens luftutslapp inte stér grannar.
* Finns det nagra hinder nara luftutslappet pa utomhus-
enheten?
De kan férsamra funktionen och 6ka driftsbullret.

* Om onormalt buller hors vid drift kontaktar du
leverantoren.

m CHECKLISTA FOR DRANERINGSARBETE OCH
VATTENTILLFORSEL

* Kontrollera att draneringen fungerar som den ska.
Vid kylningsdrift far inget draneringsvatten fran utomhus-
enheten satta igen draneringsréren med smuts eller damm,
vilket kan orsaka vattenlackor fran inomhusenheten.
Stoppa driften och kontakta leverantéren.

2 ATT GORA FORE DRIFT

Den har anvandarhandboken géller for féljande system med
standardstyrning. Innan anldggningen tas i drift radgér du med
leverantéren om vilken typ av drift som motsvarar din system-
typ och ditt marke.

Om anlaggningen har ett anpassat styrsystem fragar du
leverantéren vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

2.1 DELARNAS NAMN (se bild 1)

(1) Konsol
(2) Flans for anslutningskanal
(3) Utloppsflakt
(4) Luftfilter (Iang drifttid)
(5) Fuktare
(6) Reglerbox
(7) Lucka for service
(8) Varmevaxlarelement
(9) Markplat
(10) Luftintagsflakt
(11) Direkt expansionsspole
(12) Gasror
(13) Vatskeror
(14) Draneringsutlopp

(15) Luftfuktare (naturlig avdunstningstyp)
<Endast VKM-GBMV1-serien>

(16) Sil (medfdljer) <Endast VKM-GBMV1-serien>

(17) Matningsvattentank <Endast VKM-GBMV1-serien>
(18) Magnetventil <Endast VKM-GBMV 1-serien>

(19) Fjarrkontroll (extra tillbehor)

(20) Fuktarmotor

(21) EA Utblasningsluft till utomhus

(22) OA Friskluft fran utomhus (utomhusluft)

(23) RA Returluft fran rummet

(24) SA Tilluft till rummet

2.2 FJARRKONTROLL OCH VAXLINGSKONTAKT:
NAMN OCH FUNKTION FOR ALLA BRYTARE
OCH DISPLAYVISNINGAR (se bild 3)

 Bara de foremal som ar markerade med en asterisk (*) har
forklaringar av enhetens funktioner och display.
Omarkerade féremal ar funktioner i kombinerade
luftkonditioneringsaggregat. Nar du anvander knappar for
funktioner som inte ar tillgangliga (knappar som inte
beskrivs i texten) visas "NOT AVAILABLE" (gj tillgangligt).
Kontakta leverantdren for mer information om de
funktionerna (knapparna).

*1

*2

*3

*6

*10

1"

*12

13

*14

15

*16

17

PA/AV-knapp
Tryck pa knappen for att starta systemet. Stoppa systemet
genom att trycka pa knappen en gang till.

Driftlampa (rod)
Driftlampan tands vid drift eller blinkar vid fel.

Display " " (vaxlingskontakten aktiv)

Kan visas vid kombination med ett VRV-systemaggregat.
Du kan inte vaxla varme/kyla nar den har ikonen visas pa
fjarrkontrollen.

Display " " (under centraliserad styrning)
Nar detta visas styrs systemet centralt. (Detta ar inte en
standardspecifikation.)

LEAVE HOME-IKON " 1« "
"Leave home"-ikonen visar status for "leave home"-
funktionen.

PA Leave home &r tillgangligt.
BLINKAR Leave home ar aktiverat.
AV Leave home ar inaktiverat.

Displayen visar " [6/®) " (avfrostning/varmestart)
Detta kan visas nar frysning av utomhusenhetens spole
Okar i uppvarmningslage.

Displayen visar " <& " (luftrenare)
Detta indikerar att luftreningsenheten kors.

Displayen visar " e " " [§ " " {A} " " & " " je: "

(driftslage: flaktlage, qutavfuktnlng, auto, kylnlng,

uppvarmning)

Detta visar driftstatus for det kombinerade aggregatet.

» Det finns ingen "uppvarmning" fér VRVIII-systemet
(endast kylning).

* " {&) " &r endast tillgangligt fér system som kérs med
samtldlg kylning och uppvarmning.

Fjarrkontrolltermostat

Detta mater temperaturen omkring fjarrkontrollen. Detta
ar inte detsamma som temperaturen for returluften fran
rummet (RA) genom varmevaxlarenheten.

DISp|ayen v|sar " u, [1] ll%ll ll%ll
Detta visar ventllatlonslage.

ANGIVEN MAXTEMPERATUR " &/ 5 T~
Den angivna maxtemperaturen anger den maximala
temperaturen i begransningsdrift.

PROGRAMTIMERIKON "&"
Denna ikon indikerar att programtimern ar aktiverad.

Displayen visar " ‘@& < " (inspektion/testdrift)
Nar du trycker pa knappen for inspektion/testkdrning visas
systemets verkliga driftlage.

» Anvands ej i normal drift (endast serviceperson/
installator).

AV-IKON "OFF"
Denna ikon indikerar att handelsen AV valts vid
programmering av programtimern.

ANGIVEN MINIMITEMPERATUR " S5/5 oin "
Den angivna minimitemperaturen anger den lagsta
temperaturen i begransningsdrift.

HANDELSEIKONER"12345"
Dessa ikoner indikerar dagliga handelser for
programtimern.

Displayen visar " _"l’__l‘%D " (instélld temperatur)

Detta visar det kombinerade aggregatets instéllda
temperatur.

Detta visas ej nar enheten anvands som ett fristdende
system.
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*18

*19

*20

*21

*22

*23

24

25

26

27

*28

*29

*30

*31

*32

33

Ventilationsldgesviljarknapp
Tryck pa denna for att vaxla ventilationslage.

Knapp for styrning av flakthastighet
Tryck pa denna for att styra flakthastigheten.
(Se punkt 30)

Knapp for inspektion/testkérning
Anvands ej, endast avsett for service.

PROGRAMMERINGSKNAPP " &>"

Denna knapp har flera funktioner.

Beroende pa anvandarens féregaende atgarder kan
programmeringsknappen ha olika funktioner.

PROGRAMTIMERKNAPP " OXi"
Denna knapp aktiverar eller inaktiverar programtimern.

Knapp for programmeringstid
Anvand denna knapp for programmering av start- och/eller
stopptid.

=1

Displayen visar " =z " (luftflodesklaff)
Detta visar riktning och lage for det kombinerade
aggregatets luftflddesklaff.

Knapp for temperaturinstillning

Anvand denna knapp for att stalla in 6nskad temperatur pa
luftkonditioneringsenheten kombinerad med den har
enheten.

Den har knappen kan inte anvandas fér denna enhet.
Den har enheten kan inte &ndra temperaturinstalining.

BORVARDES-/GRANSKNAPPEN "(® &"
Denna knapp vaxlar mellan borvarde, begransningsdrift
eller OFF (endast programmeringslage).

DRIFTANDRING/MIN-MAX -KNAPPEN Qfg‘: "
Denna knapp har flera funktioner. Beroende pa
anvandarens foregaende atgarder kan den ha féljande
funktioner:

1 Val;j driftlage for installationen (flakt, avfuktning,
auto, kylning, uppvarmning).

2 Vaxla mellan minimitemperatur och maxtemperatur
i begransningsdrift.

VECKODAGSINDIKATOR ™ ||ONTUE WED THU FRI SAT SN
Veckodagsindikatorn visar den aktuella veckodagen
(eller angiven dag vid avlasning eller programmering
av programtimern).

KLOCKVISNING " S5 55
Klockvisningen visar aktuell tid (eller handelsetiden vid

I&sning eller programmering av programtimern).

Displayen visar " @ @@ | HHH& " (flikthastighet)

Visar installd flakthastighet.

* Detta visas endast nar flakthastighetsknappen tryckts
ned. Visar normalt instélld flaktstyrka fér det
kombinerade aggregatet.

IKON FOR RENGORING AV ELEMENT "<&+"
Denna ikon indikerar att elementet maste rengoras.

Displayen visar " £ " (gor rent luftfiltret)
Se "4.1 NAR UNDERHALL SKA GORAS PA
LUFTFILTRET".

Displayen visar " &\ " (ventilation)
Detta visar total varmevéaxling i drift.

*34

35

36

*37

Displayen visar "NOT AVAILABLE"

* "NOT AVAILABLE" (ej tillgangligt) kan visas i nagra
sekunder om funktionen for den nedtryckta knappen inte
ar tillganglig for enheten eller aggregatet.

* "NOT AVAILABLE" visas endast om inga inomhus-
enheter ar utrustade med den aktuella funktionen nar
flera enheter kors samtidigt. Det visas inte om
funktionen ar tillganglig pa nagon av enheterna.

Knapp for styrning av aggregatets flakthastighet
Anvand denna knapp for att valja flakthastigheten pa
aggregaget som ar kombinerat med den har enheten.

Knapp for justering av luftflodesriktning
Anvand denna knapp for att valja luftflddesriktning pa
aggregaget som ar kombinerat med den har enheten.

Knapp for aterstéllning av luftfiltersignaler
Se "4.1 NAR UNDERHALL SKA GORAS PA
LUFTFILTRET".

ANM.

« Till skillnad fran i verkliga driftsituationer visas alla méjliga
indikeringar i bild 3.

* Om lampan for luftfiltersignaler tands ska filtret rengéras
enligt anvisningarna i "4 UNDERHALL". Efter rengéring och
atermontering av luftfiltret, tryck pa knappen for aterstallning
av luftfiltersignaler pa fjarrkontrollen. Lampan for
luftfiltersignaler i displayen slacks da.

» Bara de foremal som ar markerade med en asterisk (*) har
férklaringar av enhetens funktioner och display.
Omarkerade féremal &r funktioner i kombinerade
luftkonditioneringsaggregat.
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2.3 FORKLARING FOR SYSTEM

Den har enheten kan géras som en del av tva olika
system: som en del av det kombinerade driftsystemet
som anvands tillsammans med VRVII SYSTEM-
luftkonditioneringsaggregat och som oberoende system
med endast viarmeatervinningsventilatorn. En fungerande
fjarrkontroll krdvs nar enheten anviands som oberoende
system.

Radgor med din leverantor om hur ditt system ar
konfigurerat innan det driftsétts.

Se bruksanvisningen som medféljde enheterna for
information om hur de anvéands.

Se medféljande bruksanvisning for information om hur
fjarrkontrollerna anvénds.

m SYSTEMDRIFT

Exempelsystem (se bild 2)

Kombinerat driftsystem med VRVIll-system

[Drift]

Luftkonditioneringsaggregatet och varmeatervinnings-
ventilatorn startas och stoppas med aggregatets fjarrkontroll.
Du kan ocksa vélja flakthastighet och ventilationslage.

Se "3 DRIFTPROCEDUR".

Vid perioder nar bara varmeatervinningsventilatorn anvands
utan luftkonditioneringsaggregatet valjer du "ventilation" med
knappen for val av driftlage. (Se 2.4)

Exempelsystem (se bild 2)

Fristaende system

[Drift]

Varmeatervinningsventilatorn kan startas och stoppas med
fiarrkontrollen.

Du kan ocksa valja flakthastighet och ventilationslage.

Se "3 DRIFTPROCEDUR".

ANM.

» Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta
behovs ska du inte installera varmeéatervinningsventilatorn
som en fristdende enhet utan installera en extra
inomhusenhet.

2.4 OM DIREKTKANALSANSLUTNINGSSYSTEM
Installationsexempel
Direktkanalsanslutningssystem

(HC0007)

ANM.)

» Systemet maste koras forreglat med luftkonditionerings-
aggregatet.

+ Anslut inte inomhusenhetens utloppssida.

Fristdende kanalsystem

(HC0008)

Varmeatervinningsventilatorn kan inte koras fristaende
nar luftkonditioneringsaggregatet ar anslutet till
viarmeatervinningsventilatorn via en kanal. Nar
viarmeatervinningsventilatorn anvands ska
luftkonditioneringsaggregatet koras i flaktlage

med svag flaktstyrka.

Fjarrkontroll fér inomhusenhet

1

-

I )
PO

ELS ‘ | 2
P

& AGBLER £

> e/ e

o o —
flog |91 ® om Ao
o . 20 2 s o

o 1]

o

& ="

I\

1 Driftlagesvisning
"Ventilation" visas.

2 Driftlagesvaljare

+ Varje gang du trycker pa driftiagesvaljaren éndras visningen
av driftlage enligt féljande bild.
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Exempel 1:
For fjarrkontroll BRC1D527 eller motsvarande.
Visningen dndras enligt nedan.

Nar luftkonditioneringsaggregatet och virme-
atervinningsventilatorn inte ar anslutna via en kanal

F\

<Driftlage>

VRV:

Kylningslage
Varmeatervinningsventilator:
Varmevaxlingslage

VRV:

Flaktlage
Varmeatervinningsventilator:
Varmevaxlingslage

VRV:

Stoppar
Varmeatervinningsventilator:
Varmevaxlingslage

I
—
Nar luftkonditioneringsaggregatet och
varmeatervinningsventilatorn ar anslutna via en kanal

F\

<Driftlage>

VRV:

Kylningslage
Varmeatervinningsventilator:
Varmevaxlingslage

VRV:

Flaktliage
Varmeatervinningsventilator:
Varmevaxlingslage

ANM.) Aktuellt ventilationsldge kan visas och viljas pa
fjarrkontrollen.

* Nar meddelandet " 2" (dags att gora rent luftfiltret)
visas later du en utbildad servicetekniker gora rent filtren
(se kapitlet "4 UNDERHALL").

2.5 FRIKYLNINGSDRIFT NATTETID

<AUTOMATISK VARMETOMNINGSFUNKTION NATTETID>

Frikylning nattetid ar en energibesparande funktion som kors

nattetid nar luftkonditioneringsaggregaten ar avstangda.

Detta minskar kylningsbelastningen pa morgonen nar luft-

konditioneringsaggregatet satts pa genom att ventilera rum som

innehaller kontorsutrustning och hojer rumstemperaturen.

« Frikylning nattetid fungerar endast vid kylning och vid
anslutning till VRV-system.

* Frikylning nattetid ar fabriksinstallt "OFF". Du kan be
leverantoren aktivera det om du vill anvanda det.

Driftsbild

A
40

30

20

i A gy s S
A%OFF [

22:00 24:00 B
A Drifttillstandstemperatur (°C)

B  Morgonen efter (tid)
C  Frikylningsdrift nattetid

(e)

a) Utomhustemperatur
b) Inomhustemperatur

(

(

(c) Installd temperatur

(d) Luftkonditioneringsaggregatets driftstillstand
(

e) Totala varmevaxlarsystemets driftstillstand

s FORKLARING AV DRIFTSBILDEN FOR
FRIKYLNINGSDRIFT NATTETID

Enheten jamfor inomhus- och utomhustemperaturer efter
avslutad luftkonditionering fér natten. Om féljande villkor &r
uppfyllda startas driften och nar inomhustemperaturen nar
den installda temperaturen stoppas driften.

<Villkor>
[1] Inomhustemperaturen ar hdgre an installningen

i luftkonditioneringsaggregatet
[2] Utomhustemperaturen ar lagre &n inomhustemperaturen
Om villkoren ovan inte ar uppfyllda gors en omvardering varje
timme.
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3 DRIFTPROCEDUR

3.1 KYLA, VARME OCH ENBART FLAKTDRIFT
(se bild 4)
[FORBEREDELSER]
» For att skydda enheten bér huvudstrdmmen séttas
pa 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
Stang inte av strommen under uppvarmnings- eller
kylningssasongen. Detta sakerstaller en jamn start.

g~ Tryck pa driftlagesvaljaren flera ganger och vélj 6nskat

lage:
" % " Kylning
" se: " Uppvarmning
" ¢ " Flaktlage

ANM.

" —

+ "{A1" kan endast anges for system som koérs med samtidig
kylning och uppvarmning.
" Hi& ]"visas pa alla fjarrkontroller nar du anvander
VRV-systemet enbart for kylning, men endast " 2 " och
" ¢ " kan stéllas in.

- Valj driftiage pa en fijarrkontroll dar " % " inte visas.
"% "" :e: "och"{Al" (endast fér system med samtidig

kylning/uppvarmning) kan inte valjas pa fjarrkontroller dar
det visas.

Se3.2om"[ HX& ]"visas.

gy~ Tryck pa knappen f6r val av ventilationslage om du vill
byta lage.
Foljande val roteras pa displayen varje gang knappen
trycks ned.

Vi ]
&@ 9 e L NG

Autolage Varmevaxlingslage Bypass-lage

ANM.

» Du maste byta ventilationslage eftersom laget redan ar
installt pa autolage.

& Tryck pa knappen for val av ventilationsflakthastighet
om du vill byta flakthastighet.
Féljande val roteras pa displayen varje gang knappen
trycks ned.

e
L H

L=Lag, H= Hog

Nar du gjort ditt val férsvinner visningen av ventilations-
flakthastigheten.

Flakthastigheten for det kombinerade luft-
konditioneringsaggregatet visas regelbundet.

ANM.

« Du behéver inte andra flakthastighetslaget eftersom det
redan ar instéllt pa lag eller hdg av installatéren.
& Tryck pa PA/AV-knappen.
Signallampan téands och systemet startas.

Stoppa systemet
Tryck pa PA/AV-knappen en gang till. Drifttampan slocknar.
Enheten stannar.

» Nar driften stoppats kan flakten fortslatta kdras i upp till en
minut.
 Flakten kan stanna, men detta innebar inget funktionsfel.

ANM.

+ Stang inte av strommen omedelbart efter driften stoppats.
Vénta i minst 5 minuter.
Om du inte vantar kan det orsaka lackage eller fel.

Byt inte driftlage ofta pa kort tid.
Det kan resultera i bade funktionsfel och fel i brytare eller
relaer pa fjarrkontrollen.

 Tryck aldrig pa fjarrkontrollens knapp med ett hart, spetsigt
féremal.
Fjarrkontrollen kan skadas.

m FORKLARING AV DRIFTLAGE

Uppvarmnings- | Autolige (A}

Véljer automatiskt
"o "eller" ze: "
Flaktldge
Systemet kors
endast i ventila-
tionslage.
Enheten bearbetar
utomhusluften
med varme-
vaxlarelementet,
men inte DX-

Kylningslage

lage :e:

Vid drift i ventilationslage justerar
enheten temperaturen pa utomhus-
luften till inomhustemperaturen och for
sedan in den i rummet.

expansionsspolen.

ANM.

» Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta
behovs ska du inte installera varmeatervinningsventilatorn
som en fristdende enhet utan installera en extra
inomhusenhet.
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m FORKLARING AV VENTILATIONSLAGE

ANM.
Autoldgge & :  Kombination med ett VRVIII-
systemaggregat
Enheten vaxlar automatiskt mellan " g "
och "~g’" baserat pa information fran VRV-
systemets luftkonditioneringsaggregat
(varme, kyla, flakt och installd temperatur)
och information fran varmeatervinnings-
ventilatorn (inomhus- och utomhus-
temperaturer).
Fristaende system
Enheten véaxlar automatiskt mellan " g "
och "“g" nar den kombinerats med ett
luftkonditioneringsaggregat (ej tillverkat av
Daikin) och baserat endast pa information
fran varmeatervinningsventilatorn (inomhus-
och utomhustemperaturer) nar varme-
atervinningsventilatorn kors fristdende.
Totalt varmevaxlingslage &g:  Utomhusluft passerar genom
varmevaxlarelementet och
varmevaxlad luft sands in
i rummet.
Bypass-lage g’ : | det har laget fors inte utomhusluft
genom varmevaxlarelementet utan
skickas in i rummet utan bearbetning.

s FORKLARING AV UPPVARMNINGSDRIFT
Avfrostning

 Vid uppvarmningsdrift tilltar frysningen av utomhusenhetens
spole.
Uppvarmningsférmagan minskas och systemet 6vergar till
avfrostningslaget.

* Fjarrkontrollen visar "(g/@®+)" tills varmluften bérjar blasas
ut.

» Uppvarmningsdriften startar igen efter 6 till 8 minuter
(max 10 minuter).

« Vid avfrostningsdrift fortsatter flakten kdras i enheten
(fabriksinstallning).
Syftet med detta ar att bibehalla mangden ventilation och
luftbefuktning.

+ Andring av rummets layout ska dvervagas nar det finns risk
for drag av kalluft fran lufttillférseldppningen.

» Flakten kan stoppas med fjarrkontrollen.
Stoppa dock inte flakten om narliggande rum kan
kontaminera luften med férorenad luft, dalig lukt eller dylikt,
sjukhusrum, toaletter, etc.
Kontakta leverantdren for mer information.

Varmestart

* Fjarrkontrollen visar "[&/®«]" tills varmluften boérjar blasas
ut, d.v.s. nar uppvarmningsdriften startar.

3.2 INSTALLNING AV HUVUDFJARRKONTROLLEN
(se bild 5)

» Nar systemet har installerats som nedan maste en av
fiarrkontrollerna anges som huvudfjarrkontroll.

* Det &r bara fran huvudfjarrkontrollen som det gar att vélja
driftiagena varme, kyla eller auto (det sista endast pa
system med samtidig kyla/varme).

+ Pa displayen for slavfjarrkontrollerna visas " &% )"
(vaxlingskontakten aktiv) och de foljer automatiskt det

driftiage som anges av huvudfjarrkontrollen.

Det ar dock mojligt att med slavfjarrkontrollen vaxla till
programmet for torkning om systemet satts i lage kylning fran
huvudfjarrkontrollen.

(System med val av kylnings-/uppvarmningsdrift)
Vid flera inomhusenheter eller nar denna enhet ar ansluten till
en enskild utomhusenhet.

1 Inomhusenhet
2 Varmeatervinningsventilator — med DX-spole —

3 En av dessa fjarrkontroller maste anges som
huvudfjarrkontrollen.

(System med samtidig kyla/varme)
Om flera inomhusenheter eller flera av denna enhet ar anslutna
till utomhusenheten via BS-enhet.

1 BS-enhet:
Detta ar den enhet som valjer kyla eller varme.

2 Varmeatervinningsventilator — med DX-spole —
Inomhusenhet

4 En av dessa fjarrkontroller maste anges som
huvudfjarrkontrollen.

w
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SA ANGER DU HUVUDFJARRKONTROLL

€~ Tryck pa knappen 6r val av driftlage pa huvud-
fiarrkontrollen i 4 sekunder.
Pa displayen blinkar "[ & )" (vaxlingskontakten
aktiv) pa alla slavfjarrkontroller som ar anslutna till
samma utomhusenhet eller BS-enhet.

\

©)
oOC—

2\ I//
;

/ [I] \
o
NOT H

* "[(Ei__]"blinkar nér strdmmen sétts pa.

o]

» Ventilationslage kan &ndras oavsett instalining (huvud/slav).

ANM.

» Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om enheten
ar ansluten till samma system med andra inomhusenheter
stalls huvudfjarrkontrollen in pa évriga inomhusenheter.

&y~ Tryck pa knappen for val av driftidge pa den fjarrkontroll
som du vill ange som huvudfjarrkontroll. Darmed ar
proceduren klar. Denna fjarrkontroll har darmed angetts
som huvudfjarrkontroll och symbolen [ S "
(vaxlingskontakten aktiv) pa displayen férsvinner.

Pa displayen for de ovriga fjarrkontrollerna visas
B " (vaxlingskontakten aktiv).

& Tryck pa lagesvéljarknappen pa huvudfjarrkontrollen
(d.v.s fjarrkontrollen som inte visar " % ]") for att
bladdra igenom tillgéngliga lagen. Displayen bladdrar
igenom """ — " {A) (endast for system med samtidig
kylnlng/uppvarmnlng) =" ="
Displayen for slavfjarrkontrollerna andras ocksa

automatiski.
s DETALJER OCH AKTIVITET FOR DRIFT

+ Installning av kylnings-/uppvarmningslage pa huvud-
fjarrkontrollen (som inte visar " &% ]") gor att &ven
slavfjarrkontroller (som visar "[ ") foljer det lage
som stéllts in pa huvudfjarrkontrollen.

Val av flaktlage ar dock majligt.

* Instalining av flaktlage pa huvudfjarrkontrollen (som inte
visar"[ % J") gor att slavfjarrkontroller (som visar
"B __]")inte kan vélja nagot annat lage &n flaktléage.

3.3 PROGRAMMERING AV SYSTEMETS START-
OCH STOPPTID MED TIMER

3.3.1 SA HAR PROGRAMMERAR OCH STALLER DU IN
TIMERN MED FJARRKONTROLLEN BRC1D527
(se bild 6)

+ Fjarrkontrollen har en programtimer som gér att anvandaren
kan styra anldggningen automatiskt. Instélining av klockan
och veckodag kravs for att programtimern ska kunna
anvandas.

» Forinstallning av klockan, se bruksanvisningen for
fjarrkontrollen.
gy~ Bladdra till mandag genom att trycka pa knappen " on
lkonen "@" visas, "||)\" blinkar och en av ikonerna
"o [o*] [A) 2k se:"eller " L) 3R NZ" " kan visas,
men alla andra falt ar tomma, vilket indikerar att inga
handelser &r programmerade fér mandag.

Valj programlaget genom att halla ned "&>"-knappen

i 5 sekunder. Aven "@"-ikonen blinkar nu.

Tryck pa" 4>"-knappen for att aktivera den forsta

programmerade handelsen.

En blinkande "1" visas, vilket indikerar att den forsta

programmerade handelsen for mandag haller pa att

programmeras. Den angivna temperaturen och
tidpunkten blinkar.

i@y~ Ange vid vilken tidpunkt handelsen ska starta med
knapparna"@([a__"och "@( ¥ __" (minsta steg =
10 minuter).

@ Tryckpa "{'>"-knappen for att visa nasta
programmerade handelse. Om en andra handelse ar
programmerad fér mandag kommer " |j)\" att fortsatta
blinka och "1 2" visas.

Om vi antar att 5 handelser programmerats fér mandag
kommer totalt 5 knapptryckningar att kravas for att visa
alla programmerade handelser.

iy~ Ange vid vilken tidpunkt handelsen ska stoppa med
knapparna "@([a "och"@( ¥ __" (minsta steg =
10 minuter).

€~ Tryck pa knappen @@ Ikonen "QFF" visas.
Denna ikon betyder att enheten stoppas vid installd tid.
Nar alla data for programtimerhandelser fér mandag
angivits maste du bekrafta de programmerade
handelserna.

Kontrollera att den senaste programtimerhandelse som
du vill behalla ar markerad (programtimerhandelser med
hégre nummer kommer att tas bort).

Du maste nu vilja ett av tva alternativ:

1. BEKRAFTA OCH KOPIERA TILL NASTA DAG
gy~ Den programmerade programtimerhéndelsen for den
aktuella dagen ska aven galla nasta dag: Anvand
funktionen "bekrafta senaste handelse och kopiera
handelser till ndsta dag" genom att trycka pa knapparna
"&>" och "® @ " samtidigt i 5 sekunder. Veckodags-
indikatorn byter blinkande fran " MON" till "S)N".

2. ENDAST BEKRAFTELSE

iy~ Den programmerade programtimerhandelsen for den
aktuella dagen ska aven galla nasta dag: Anvand
funktionen "bekrafta senaste handelse och kopiera
handelser till nadsta dag" genom att trycka pa knappen
"$>" i 5 sekunder.
Programlaget avslutas och, beroende pa vilket val som
gjorts, de programmerade handelserna sparas for
mandag (och eventuellt tisdag).

% 9

PROGRAMMERING AV OVRIGA VECKODAGAR
Programmering av évriga veckodagar gors pa samma satt som

programmering av den forsta veckodagen. "TJE" blinkar som
indikering av vald dag, "@" och "1" lyser stadigt om

handelserna kopierats fran mandag till tisdag, endast "@" visas
om inga handelser kopierats frdin mandag till tisdag.

ANM.) Programtimern kan inte:

» Styra flakthastigheten

+ Styra luftflédesriktningen

+ Styra ventilationslaget

+ Styra flakthastigheten

+ Andra driftslaget for ett programmerat bérvarde

De parametrar som anges ovan kan stallas in manuellt, utan att
stbra programtimern.
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3.4 OPTIMAL DRIFT
Gor foljande for att vara saker pa att systemet kommer att
fungera.

» Nér" £+ " visas i displayen ska du be en behérig
servicetekniker rengéra filtren (se "4 UNDERHALL").

* Anvind inte varmeatervinningsventilatorn i Bypass-
lage nar rumsluften uppvarms pa vintern eller nar
utomhustemperaturen ar 30°C eller hogre.

Detta kan orsaka kondens pa huvudenheten eller utlopps-
gallret, eller kring luftintags6ppningen.

* Hall inomhusenheten och fjarrkontrollen minst 1 m fran
TV-apparater, radioapparater, stereoanlaggningar och
annan liknande utrustning.

Det kan leda till stérningar av bild eller ljud.

 Sla ifran huvudstrombrytaren om anldaggningen inte
skall anvdndas under en langre tid. Nar huvudstrom-
brytaren dr paslagen, forbrukas nagra watt &ven om
systemet inte ar i drift.
Sla ifran huvudstrédmbrytaren for att spara energi. Fore start,
sla pa huvudstrombrytaren 6 timmar i férvag, for att fa en
jamn gang.

* Anvand kommunalt vatten (eller helt rent vatten) och
vidta atgarder for att motverka bildning av kondens.
(Endast VKM-GBMV1-serien)

 Luftfuktarens livslangd forkortas nar tillférselvattnet ar
hart. (Endast VKM-GBMV1-serien)
Anvand en vattenmjukgdrare.

Installera inte fjarrkontrollen dar inomhustemperaturen
respektive luftfuktigheten &r utanfér intervallet 0-35°C
och RH 40-80 %.

Detta kan orsaka fel.

Installera inte fjarrkontrollen sa att den utsatts for direkt
solljus.
Detta kan orsaka missfargning eller deformation.

ANM.

» Nar fel uppstar i magnetventilen visar fjarrkontrollen ingen
felkod.
Anvandning med den statusen leder till otillracklig luft-
befuktning och 6kad foérbrukning av kranvatten.
Magnetventilen bér kontrolleras i bérjan av uppvarmnings-
sasongen. (Endast VKM-GBMV1-serien)

4 UNDERHALL
(endast for kvalificerad serviceperson)

UNDERHALL FAR UTFORAS ENDAST AV KVALIFICERAD

SERVICEPERSONAL

UTFOR INGET UNDERHALL | ENHETEN PA EGEN HAND.

» Arbete pa hog hojd kan leda till olyckor. Kontakta
leverantoren for underhaill.

4.1 NAR UNDERHALL SKA GORAS PA
LUFTFILTRET

Rengor luftfiltret nar meddelandet " £7" (RENGOR
LUFTFILTER) visas.

Det visas efter en viss tids drift.

MINST EN GANG PER AR (FOR ALLMANT
KONTORSBRUK)

(RENGOR LUFTFILTRET OFTARE VID BEHOV.)
» Be leverantdren rengora luftfiltret.

» Rengor oftare om enheten ar installerad i ett rum med
mycket smutsig luft.

For fiarrkontroller som visar filtersignalen trycker du pa
aterstallningsknappen for filtersignalen nar strommen
satts pa efter utfort underhall.

* Kontakta leverantéren om du vill &ndra tidsinstallningen
for nar filtersignalen ska visas.

— A FORSIKTIGT

« Anvand alltid luftfiltret.
Om Iuftfiltret inte anvands satts varmevaxlarelement igen,
vilket kan orsaka forsamrad prestanda och till slut driftfel.

NAR VARMEVAXLARELEMENT SKA RENGORAS

MINST EN GANG VARTANNAT AR
(FOR ALLMANT KONTORSBRUK)
(RENGOR ELEMENTET OFTARE VID BEHOV.)

3P130767-4K Svenska
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4.2 SASONGSUNDERHALL

<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>
| BORJAN AV SASONGEN

421

5 FELSOKNING
5.1 FOLJANDE SITUATIONER AR INTE TECKEN

PA NAGRA FEL
» Kontakta leverantoren for inspektion i boérjan och slutet av . .
luftbefuktningssasongen. * Driften startar inte.
<Symptom>
For leverantorer Iknonen " " (under central styrning) visas pa

4.3 INSPEKTION AV FLAKTMOTORN

ANM.

» Nar fel uppstar i flakten visar fjarrkontrollen en felkod.

Innehall i underhallet fj::érrkontrollefn och du trycker pa PA/AV-knappen blinkar
Inspekterad | K : Problem om displayen nagra sekunder.
komponent omponenter L underhallinte <Orsak>
P . somkska Losning utfors Detta visar att centralenheten styr enheten.
Inspekteras Den blinkande displayen visar att fjarrkontrollen inte kan
Kontroll av Rengdr vid ngffilﬂtlgin anvandas.
) ) igensattning | behov. 9 <Synjptom> . )
Sil (maskvidd . Flaktarna roterar efter 1 minut nar knappen PA/AV-tryckts
80) Kontrollera | o . ned.
om o-ring har byh Lackage. <Orsak>
sprickor enhov. Detta indikerar att driften forbereds.
Otillracklig Vanta i cirka 1 minut.
Kontrollera ltl)J;‘-uktnin * Driften avbryts ibland.
flottor- Rengér vid Aver- 9 <S¥metqm> - . .
brytarens behov. e US" visas pa fjarrkontrollens dalsplay och driften stoppas,
funktion svamning | men startar sedan igen efter nagra minuter.
Matnings- matnings- <Orsak>
vattentank vattentanken. Detta indikerar att fiarrkontrollen fangar upp stérningar fran
Svag andra elektriska apparater an varmeatervinningsventilatorn
Kontrollera Rengdr vid flaktstyrka. och detta stér kommunikationen mellan enheterna och goér
ned- behc?v Minskad luft- att de stannar.
smutsning ' befuktnings- Driften aterupptas automatiskt nar bruset férsvinner.
kapacitet. « "88" visas pa fjarrkontrollen.
Kontrollera Otillracklig <Symptom>
att den luft- Detta visas sa fort strommen satts pa och forsvinner efter
stéangs och befuktning. nagra sekunder.
Oppnas. Bt vi Over- <Orsak>
. - yt vid o o .
Magnetventil | Gor liknande | = svamning i Detta indikerar att enheten kontrollerar om fiarrkontrollen &r
kontroller vid ' matnings- normal.
kontroll av vattentanken. Det visas bara tillfalligt.
flottorbrytar- (Okad vatten-
funktionen. férbrukning)

Anvandning med den statusen leder till otillracklig ventilation.
Lufttillférsel- och utloppsflaktar bor kontrolleras varje eller
varannan manad.

Du kan géra en enkel kontroll som nedan.

Kontrollera luftflddet genom att halla en pinne med ett snére
eller liknande latt féremal pa anden 6ver tillférs- och
utloppsgallret.

4.4 BYTA LUFTBEFUKTNINGSELEMENTET
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>

+ Luftbefuktningselementet behdver bytas ut regelbundet.
Luftbefuktningselementet ska i allmanhet bytas ut var tredje
ar nar tillférselvattnet ar mjukt, men yttre faktorer (hart
vatten, m.m.) samt driftsférhallanden (24-timmarsdrift, m.m.)
kan foérkorta dess livslangd.

» Kontakta leverantéren om du har nagra fragor.
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5.2 OM NAGOT AV FOLJANDE FEL INTRAFFAR,
VIDTAG NEDANSTAENDE ATGARDER OCH
KONTAKTA LEVERANTOREN

Systemet maste repareras av en utbildad servicetekniker.

UTFOR INGET UNDERHALL ELLER REPARATIONER |

ENHETEN PA EGEN HAND.

— A VARNING

Nar nagot onormalt intréffar med varmeatervinnings-
ventilatorn (t.ex. om det borjar lukta brant) stanger

du av strommen och kontaktar leverantéren.

Fortsatt drift under sadana forhallanden kan orsaka driftsstopp,
elektriska stotar eller eldsvada.

* Enheten kan inte kéras 6ver huvud taget.
a. Kontrollera om det ar strémavbrott.
Atgard: Nar strommen satts pa aterstartar du driften.

b. Kontrollera om sakringen 16st ut.
Atgird: Sténg av strdmmen.

c. Kontrollera om jordfelsbrytaren har I6st ut.

Atgird: Satt pa strémmen med brytaren i AV-positionen.

Satt inte pa strommen med brytaren i utlost
lage.
(Kontakta leverantéren.)

QN 2
T Uorr] 3
1 Skyddsbrytare (jordfelsbrytare)
2  Flik
3 Utlost lage

* Om en sdkerhetsanordning, t.ex. en sdkring, en brytare
eller en jordfelsbrytare ofta I6ser ut eller om PA/AV-
knappen inte fungerar som den ska.

Atgard: Satt inte pa huvudstrémbrytaren.

* Knapparna pa fjarrkontrollen fungerar inte som de ska.
Atgard: Stang av huvudstrémbrytaren.

* Om displayen "5y " (INSPEKTION), enhetsnr. och
driftlampan blinkar samt en felkod visas.

Jueuuy
A C o )
INIT No. gg *
¢ o\ ||
T
NI
2 3 4
DRIFT-lampa
INSPEKTION-display

FELKOD
INOMHUSAGGREGAT Nr, dar felfunktion intraffat

A WO N -

Atgard: Kontakta din leverantdr och rapportera
modellnamnet och felkoden.

* Det finns andra fel.
Atgard: Stoppa enheten.

Lista med felkoder for varmeatervinningsventilatorns
fjarrkontroll

Drift- | Inspektions- | Enhets-

lampa | indikator | nummer Felkod Beskrivning
PA AV Blinkar 64 Fel i termistor for inomhusluft
PA AV Blinkar 65 Fel i termistor for utomhusluft
PA AV Blinkar 6A Fuktarrelaterat fel

Blinkar | Blinkar | Blinkar | 6A | Fuktarrelateratfel +

termistorfel
Blinkar | Blinkar | Blinkar A1 Kretskortsfel
PA AV Blinkar A Kretskortsfel
Blinkar | Blinkar | Blinkar A6 Last rotor

Blinkar | Blinkar | Blinkar A8
Blinkar | Blinkar | Blinkar A9
Blinkar | Blinkar | Blinkar C1

Spanningsfel i stromférsérjningen

Drivfel i elektrisk expansionsventil

Flaktkommunikationsfel

Termistorfel, vatskeror
(felaktig anslutning, fran-
kopplingskortslutning, fel)

Blinkar | Blinkar | Blinkar C4

Termistorfel, gasror (felaktig
anslutning, avskuren kabel,
kortslutning, fel)

Blinkar | Blinkar | Blinkar C5

Termistorfel, tillforselluft till spole
(felaktig anslutning, frankoppling,
kortslutning, fel)

Blinkar | Blinkar | Blinkar Cc9

Blinkar | Blinkar | Blinkar u3 Testkorning ej utford

Termistorfel, utomhusluft

Blinkar | Blinkar | Blinkar CA (spole, utomhusluft)

Kommunikationsfel mellan

Blinkar | Blinkar | Blinkar us enheten och fjarrkontrollen

AV Blinkar AV us Instéliningsfel i fjarrkontrollen
Kommunikationsfel mellan
AV Blinkar AV us huvudfjarrkontrollen och

slavfjarrkontrollen

AV | Biinkar | Blinkar | UA | F®/aklig kombination med
inomhusenhet och fjarrkontroll

PA | Blinkar | PA Tl ©'orappande
centralstyrningsadress

Blinkar | Blinkar | Blinkar | UE | <ommunikationsfel mellan
enheten och centralstyrning

I :Vid fel med koden i vita tecken mot svart bakgrund
och enheten fortfarande kors.
Kontrollera dock att lata inspektera och reparera den
sa snart som mgjligt.
Om andra fel &n de som anges ovan visas finns
en mojlighet att problemet i fraga har uppstatt med
ett kombinerat luftkonditioneringsaggregat eller
utomhusenhet. Se bruksanvisningen som medféljer
luftkonditioneringsaggregatet eller utomhusenheten.

3P130767-4K Svenska
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5.3 OM SYSTEMET FUNGERAR ONORMALT PA

NAGOT ANNAT SATT AN SOM BESKRIVITS
OVAN, OCH INGET AV OVANNAMNDA FEL
UPPTRADER, KONTAKTAR DU
LEVERANTOREN OCH BER KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL UNDERSOKA SYSTEMET
ENLIGT FOLJANDE PROCEDURER

Foljande fel maste kontrolleras av en kvalificerad
servicetekniker. Kontrollera dem inte pa egen hand.

Enheten kan inte koras 6ver huvud taget.

a. Kontrollera om det ar strdmavbrott.
Nar strdmmen satts pa aterstartar du driften.

b. Kontrollera om sakringen 16st ut.
Byt sakring.

c. Kontrollera om jordfelsbrytaren har I0st ut.
Kontakta din aterférsaljare.

d. Finns det nagra problem med strdmmen eller kablaget?
Inspektera strom och kablar.

e. Finns det nagra problem med flaktenheten?
Inspektera flaktmotorn och flakten.

Mangden luft som blases ut dr liten och utloppsljudet ar

hogt.

a. Kontrollera om |[ufffiltret och varmevéaxlarelementet ar
igensatt. (kontrollera bade SA- och RA-luftfilter.
Kontrollera bada sidorna av elementen.)

Rengor luftfiltret och varmevaxlarelementet.

Mangden luft som blases ut ar stor och ljudet ar hogt.
a. Kontrollera om Iuftfiltret och varmevéaxlarelementet inte
har installerats.
Installera luftfiltret och varmevéaxlarelementet.

Torkar vanligtvis pa vintern. <Endast VKM-GBMV1-
serien>
a. Ar serviceventilen for vattentillférseln éppen?
Oppna serviceventilen for vattentillférsel.
b. Har du sankt installningen pa luftfuktighetsregulatorn
(anskaffas lokalt) fér mycket?
Korrigera installningen.

Mycket liten eller obefintlig luftbefuktning. <Endast
VKM-GBMV1-serien>
a. Finns det vatten i vattentillférseltanken?
b. Finns vattentillférsel?
Inspektera vattentillférselréren och vattentillférseln.
c. Ar silen igensatt?
Rengor silen.
d. Ar magnetventilen trasig (t.ex. éppnas inte)?
Byt magnetventilen.
e. Ar luftbefuktningselementet skadat?
Byt.
f. Har vattenmotstandet i luftbefuktningselementet sjunkit?
Byta luftbefuktningselementet.
g. Ar styrkretsarna trasiga?
Byt kretskortet och andra elektriska komponenter.
h. Ar flottorbrytaren trasig?
Byt flottrbrytaren.
i. Ar vattentillférselns vattentryck tillréckligt?
Tillse att vattentrycket ar tillrackligt.
j- Finns det nagot skrap i vattentillférseltanken?
Rengor vattentillférseltanken.

6 SERVICE OCH GARANTI EFTER
FORSALJNING

6.1 SERVICE EFTER FORSALJNING

— A VARNING

¢ Modifiera inte enheten.
Detta kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.

¢ FOrsok inte ta isar eller reparera enheten.
Detta kan orsaka elektriska stotar eller eldsvada.
Kontakta din aterférsaljare.

¢ Om kylmedium lacker far det inte utsattas for eld.
Kylmedlet som anvands i enheten ar oskadligt.
Aven om kylmedlet vanligtvis inte lacker, kan giftig gas bildas
om det skulle lacka ut i ett rum och komma i kontakt med
brandfarlig luft i utrustning som till exempel flaktférvarmare,
spisplattor eller oljekokare.
Nar en kylmediumlacka reparerats maste serviceteknikern
kontrollera att lackan verkligen atgardats innan driften
aterupptas.

* Tainte bort eller installera om enheten sjalv.
Ofullstandig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska
stotar eller eldsvada.

Kontakta din aterférsaljare.

s NAR DU KONTAKTAR LEVERANTOREN
ANGAENDE REPARATIONER INFORMERAR DU
DEM OM FOLJANDE:

* Leverans- och installationsdatum:

* Fel:

Informera personalen om vad som ar fel.
(Felkoden visas pa fjarrkontrollen.)

* Namn, adress och telefonnummer

s REPARATIONER NAR GARANTITIDEN GATT UT

Kontakta din aterférsaljare. Om reparation ar nédvandigt
finns betaltjanster tillgangliga.

m MINSTA LAGERHALLNINGSTID FOR VIKTIGA
DELAR

Aven nar en viss typ av luftkonditioneringsanlaggning inte
tillverkas langre, lagerhaller vi tillhérande viktiga delar i minst
6 ar.

Viktiga delar ar delar som kravs fér att kunna driva
luftkonditioneringsanlaggningen.

s REKOMMENDATIONER FOR UNDERHALL OCH
INSPEKTION

Eftersom damm samlas i enheten genom aren, férsamras
prestanda till en viss del.

Det kravs tekniska kunskaper for att ta iséar enheten och
rengdra den pa insidan, sa vi rekommenderar att du
upprattar ett underhalls- och inspektionsavtal (mot en avgift)
foérutom det normala underhallet.

s REKOMMENDERADE INSPEKTIONS- OCH

UNDERHALLSINTERVALLER

[Anm.: Underhalisintervallet dr inte samma som

garantiperioden.]

Tabell 1 férutsatter féljande anvandningsvillkor.

* Normal anvandning utan att maskinen startas och stoppas
for ofta.
(Aven om det varierar fran modell till modell rekommen-
derar vi inte att maskinen stoppas och startas mer an
6 ganger per timme vid normal anvandning.)

* Enheten antas vara i drift 10 timmar/dag och 2 500 timmar/
ar.
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» Tabell 1 — Listor for inspektionscykel och underhallscykel

Namn pa Inspektions- Underhallscykel
P P [utbyten och/eller
huvudkomponent cykel A
reparationer]

1-2
Elmotor (flakt, dampare manader 20 000 timmar
osv). rekommend

eras *1
Kretskort 25 000 timmar
Varmevaxlarelement 10 ar
Varmevaxlare 5ar

1ar
Sensor (termistor) 5ar
Fjarrkontroll och brytare 25 000 timmar
Draneringstrag 8 ar
Expansionsventil 1ar*2 20 000 timmar
Elektromagnetisk ventil 1ar 20 000 timmar

*1:

» Du kan gora en enkel kontroll som nedan.

Kontrollera luftflddet genom att halla en pinne med ett snére

eller liknande latt féremal pa anden over tillférs- och

utloppsgallret.

*2:

» Nar fel uppstar i magnetventilen visar fjarrkontrollen ingen
felkod.
Anvandning med den statusen leder till otillracklig
luftbefuktning och 6kad férbrukning av kranvatten.
Magnetventilen bér kontrolleras i bérjan av
uppvarmningssasongen.

Anm 1

Den har tabellen visar huvudkomponenterna.

Mer information finns i underhalls- och inspektionsavtalet.

Anm 2

I underhallscykeln anges rekommenderade tidsperioder innan

underhallsarbete kravs, sa att produkten kan hallas i drift s&

lange som mojligt.

Anvand den for utformning av lampligt underhall (budgetera for

underhall, inspektionsavgifter med mera).

Beroende pa innehallet i underhalls- och inspektionsavtalet

kan inspektions- och underhallscykler i verkligheten vara

kortare &n de som anges har.

Kortare underhallscykel och utbytescykel kan behévas
i foljande situationer.

» Vid anvandning pa varma, fuktiga platser dar temperaturen
och luftfuktigheten varierar stort.

» Pa platser dar stromforsorjningen har hog fluktuation
(spanning, frekvens, vagdistortion osv).

(Gaér gj att anvanda om den ligger utanfor tillatet intervall.)

* Om enheten installeras och anvands pa platser dar stétar
och skakningar férekommer ofta.

» Nar enheten anvands pa platser dar damm, salt, skadliga
gaser eller oljedimmor, till exempel svavelsyra och
svavelvate, finns i luften.

* Nar enheten anvands pa platser dar maskinen startas och
stoppas ofta eller om drifttiden ar lang. (Exempel:
luftkonditionering dygnet runt)

» Nar tillférselvattnet ar hart blir luftbefuktarens livslangd
kortare.

s REKOMMENDERAD UTBYTESCYKEL FOR
FORSLITNINGSDETALJER

[Cykeln &r inte densamma som garantiperioden.]
» Tabell 2 — Listor for utbytescykel

r’:lj\mzlf:mponent Lr;?izlrtlon Utbytescykel

Luftfilter 3ar

Hogeffekffilter 1ar 1 ar

(extra tillbehor)

Varmevaxlarelement 2ar 10 ar

Luftbefuktarelement 1ar 3 ar (anm. 3)
Anm 1

Den har tabellen visar huvudkomponenterna.

Mer information finns i underhalls- och inspektionsavtalet.
Anm 2

| underhallscykeln anges rekommenderade tidsperioder innan
underhallsarbete kravs, sa att produkten kan hallas i drift sa
lange som mgjligt.

Anvand den for utformning av Iampligt underhall (budgetera for
underhall, inspektionsavgifter med mera).

Anm 3

Livslangden pa ett luftbefuktarelement ar cirka 3 ar

(4 000 timmar) om tillférselvattnets hardhet ar: 150 mg/l.
(Livslangden pa ett luftbefuktarelement ar cirka 1 ar

(1 500 timmar) om tillférselvattnets hardhet ar: 400 mg/l.)
Arligt antal drifttimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/

manad x 5 manader = 1 300 timmar.

Kontakta leverantdren for mer information.

Obs! Skador som orsakas av att enheter demonteras eller
rengors invandigt av nagon annan an vara auktoriserade
aterforsaljare omfattas eventuellt inte av garantin.

m FLYTTA OCH KASSERA ENHETEN

» Kontakta leverantoren for demontering och ominstallation
av hela varmevaxlarenheten nar du flyttar eftersom detta
kraver teknisk expertis.

* Enhetens kylmedel innehaller klorfluorkolvate.

Vid kassering, demontering, installation och underhall

av enheten ska kylmedlet samlas in i enlighet med lokala
foreskrifter for att forhindra miljéstérande paverkan.
Kontakta leverantdren fér mer information.

s KONTAKTINFORMATION
Kontakta aterférsaljaren for service efter forsaljning, m.m.
= GARANTIPERIOD

Garantiperiod: Ett ar efter installationen.
+ Om luftkonditioneringsanlaggningen maste repareras
under garantiperioden kontaktar du leverantéren.
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