DAIKIN KULLANIM KILAVUZU

v

Toplam Is1 Esanjoru
Is1 Geri Kazanimli Havalandirici
-DX Serpantinli-

MODELLER
(Tavana monteli kanal tipi)

DX serpantinli ve Nemlendiricili

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

DX serpantinli

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1
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Is1 Geri Kazanimli Havalandirici

Is1 Geri Kazanimli Havalandirici

* Bu Daikin toplam 1s1 esanjorini aldiginiz igin tesekkir ederiz.
Isi Geri Kazanimli Havalandiriciyi kullanmadan énce bu kullanim
kilavuzunu dikkatle okuyun. Unitenin diizglin bir sekilde nasil
kullanilacagini anlatir ve sorun cikarsa size yardimci olur. Bu
kilavuz yalniz i¢ Unite hakkinda bilgi verir. Dig Unitenin kullanim
kilavuzuyla birlikte kullanin. Kilavuzu okuduktan sonra, ilerde
basvurmak Uzere arsivleyin.

* Bu unite, VRV sistem klima igin bir opsiyon tipidir.
Normalde VRV sistem i¢ klima ile kombinasyon halinde
kullaniimalidir.
Bu Uniteyi bagimsiz bir sistem olarak kullanmak da mimkunddr.

* Bu linite oda sicakhgini kontrol edemez. Bu gerekli ise, tek basina
Is1 Geri Kazanimli Havalandirma Unitesi monte etmek yerine bir
baska i¢ Unite de monte edin.

* Uniteye kumanda etmek icin VRV istem i¢ klimanin uzaktan
kumandasini kullanin.



MODELLER VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1
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1 Aski mesnedi 14  Drenaj ¢ikisi
2 Kanal baglama flansi 15 Nemlendirici (dodal buharlagsmali tip)
3 Bosaltma fani <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
4  Hava filtresi (uzun émarli filtre) 16  Sizgeg (dahil edilmistir)
5 Damper <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
6 Kumanda kutusu 17 Besleme suyu tanki
7 Bakim kapadi <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
8 IsiI esanjor elemanlari 18 Solenoit vana
i¢ hacimdeki i1siyi (sicaklik ve nem) dis hacimden igeriye <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
cekilen hava ile degisim yaptirir, digarinin havasini 19  Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuar)
?(;er?ninki itlle.aynl duruma dondstirar ve ardindan bu havayi 20 Damper motoru
eerlye getinr. 21 EA Digariya giden bosaltma havasi
9 isim plakasi 22 OA Digaridan gelen taze hava (dis hava)
10 Hava besleme fani 23 RA Odadan gelen donus havasi
11 Dogrudan buharlagma serpantini 24  SA Odaya verilen besleme havasi

12 Gaz borusu
13  Sivi borusu
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VKM BRC1D527 igin uzaktan kumanda
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VKM BRC1D527 igin uzaktan kumanda
3
e N
JUOuL
0]
o C=>
| #*
HX
iy <X
Ca ] 5 D
O ® om
ENZ20 ) 20 N
=
(=)
%
= )
VKM BRC1D527 i¢in uzaktan kumanda
5
A VRV sistemlerle kombine igletim sistemi
1 g Unite
2 Isi Geri Kazanimli Havalandirici -DX Serpantinli-
3 ¢ Unite uzaktan kumandasi
4 Dis Unite
B Bagimsiz sistem



DAIKIN

DX serpantinli ve Nemlendiricili DX serpantinli

Toplam Isi Eganjéri

VKM50GBMV1 VKM50GBV1 : Kullanim
VKM80GBMVA VKM8OGBV1 Ist Geri Kazanimli Havalandirici
. kilavuzu
VKM100GBMV1 VKM100GBV1 -DX Serpantinli-
L. . Is1 Geri Kazanimli Havalandirma unitesini yemek
|Q|NDEK||_ER pisirilen odalar gibi asiri yagh duman veya yanici gaz,
RESIMLER (sekil) M112] asindirici gaz ya da metal tozu bulunan yerlerde
JRAviions ONLEMLER| ............................................ 1 kullanmaymn,
o Is1 Geri Kazanimli Havalandirma dnitesinin bu tir yerlerde
2 _QALI$_TIRMADAN (_?N?E YAPILACAKLAR ....oovviviinnaes 4 kullaniimasi yangina veya Isi Geri Kazanimli Havalandirma
3 ISLETIM PROSEDURU ................................................... 8 Unitesinde arizalara neden olabilir.
4 BAK'M ...................................................................... 1" Isi Geri Kazanimhi Havalandirma unitesinin yak|n|nda
5 SORUN GIDERME .......oviiiiiiiiiit e 12 yanici maddeler (6rn. sag spreyi veya bocek ilaci)
6 SATIS SONRASI SERVIS VE GARANTI......ccovevevnn 14 kullanmayin. Isi Geri Kazanimh Havalandirma iinitesini

Orijinal talimatlar ingilizce yaziimistir. Diger tiim diller asil
talimatlarin gevirileridir.

Kullanilan sogutucuya iligkin onemli bilgiler
Bu uriin Kyoto Protokoli tarafindan kapsanan florlu sera gazlari
icerir.

Sogutucu tipi: R410A

GWP" degeri: 1975

“ GWP = kiiresel Isinma potansiyeli

Avrupa mevzuati ve yerel mevzuat uyarinca diizenli araliklarla
sogutucu kagaklarinin kontrol edilmesi gerekebilir.
Daha fazla bilgi icin litfen yerel saticinizla temas kurun.

1 GUVENLIK ONLEMLERI

Is1 Geri Kazaniml Havalandirma Unitesinin fonksiyonlarindan

tam olarak yararlanmak ve yanlis kullanimdan dolayi gelisen

arizalarin 6niine gegmek icin litfen kullanimdan énce bu

kilavuzu dikkatle okuyun. Bu {riin "genel halkin kullanimina

acik olmayan aletler" kosuluna tabidir.

 Bu kilavuz, 6nlemleri UYARILAR ve IKAZLAR olarak
siniflandinr. Asagidaki 6nlemlere mutlaka uyun:
Giivenligi saglamak agisindan hepsi de 6nemlidir.

A UYARI......... Oniine gecilmezse 8lim veya ciddi
yaralanma ile sonuglanabilecek olasi tehlikeli
bir durumu gésterir.

& IKAZ........... Oniine gecilmezse hafif veya orta derecede
yaralanma ile sonuglanabilecek olasi tehlikeli
bir durumu gésterir. Ayni zamanda gtivenli
olmayan uygulamalara karsi uyarmak i¢in de
kullanilabilir.

* Gerektigi zaman basvurabilmeniz igin okuduktan sonra
bu kilavuzu uygun bir yerde saklayin. Cihaz yeni bir
kullaniciya devredilirse kilavuzu da vermeyi ihmal
etmeyin.

—A UYARI (isletim Sirasinda)

¢ Isi Geri Kazanimli Havalandirma iinitesinden gelen
soguk veya sicak havaya uzun siireli dogrudan ya da
¢ok soguk veya ¢ok sicak havaya maruz kalmanin
fiziksel durumunuza ve sagliginiza zararl olabilecegine
dikkat edin.

* Hava giris veya ¢ikisina gcubuklar, parmaklariniz, vs. gibi
cisimleri koymayin.
Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesinin yiksek hizli fan
kanatlarina dokunmaktan dolay yaralanma meydana
gelebilir.

¢ Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesini yemeklik yag
veya makine yagi gibi yag buhari ile kirletilmis
atmosferde kullanmayin.
Yag buhari Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesinde
catlak hasarina, elektrik carpmasi veya yangina neden
olabilir.

boya tineri gibi organik ¢oziiciilerle temizlemeyin.
Organik ¢ozicilerin kullanimi Isi Geri Kazaniml
Havalandirma Unitesinde gatlak hasarina, elektrik carpmasi
veya yangina neden olabilir.

Elektrik carpmalarini 6nlemek igin 1slak ellerle
calistirmayin.

Yanici gaz sizintisi olursa pencereleri agin ve odayi
havalandirin.

Unite agilirken veya kapatilirken yetersiz havalandirma
yuzunden elektrik baglantisindaki serarelerden bir patlama
meydana gelebilir.

Elektrik carpmalari veya yangina yol agabileceginden,
Is1 Geri Kazanimli Havalandirma linitesini suyla
yikamayin.

(Bunlara hava filtreleri, vs. dahil degildir.)

Uniteyi temizlerken veya muayene ederken iiniteyi
mutlaka durdurun ve giicii kapatin.

Fan ylksek devirde dondiglinden yaralanmaya neden olur.
Unitede higbir zaman kendi baginiza denetleme ya da
servis yapmayin.

Yetkili bir servis personelinden bu isi yapmasini isteyin.
(Yetkili servis personeli)

Sogutucu sizintisi olmasi halinde yangina dikkat edin.
Is1 Geri Kazanimh Havalandirma Unitesi diizgun bir sekilde
calismadiginda, érn. soguk veya sicak hava tretmediginde,
sogutucu sizintisi bunun nedeni olabilir. Yardim igin yerel
saticiniza basvurun. Is1 Geri Kazanimli Havalandirma
Unitesinde kullanilan sogutucu giivenlidir ve normal olarak
kacak yapmaz. Bununla birlikte, sogutucu sizar ve ¢iplak bir
yakicl, isitici veya ocak ile temas ederse zararli bilegikler
uretilebilir. Is1 Geri Kazanimli Havalandirma Unitesini
kapatin ve yerel saticinizi arayin. Isi Geri Kazaniml
Havalandirma unitesini mutlaka yetkili servis gorevlisi
sizintinin onarildigini onayladiktan sonra galistirin.

Sel veya tayfun gibi dogal bir afet yiiziinden Isi Geri
Kazanimli Havalandirma iinitesi su iginde kalirsa yerel
saticiniza basvurun.

Bdyle bir durumda Isi Geri Kazaniml Havalandirma
Unitesini galistirmayin, yoksa ariza, elektrik carpmasi veya
yangin meydana gelebilir.

Is1 Geri Kazanimh Havalandirma tnitesini uzaktan
kumanda ¢alistirin veya durdurun. Hi¢gbir zaman bu
amag igin gii¢ devresi kesiciyi kullanmayin.

Aksi halde, yangina veya su sizintisina yol agabilir. Ayrica,
elektrik kesintisine karsi otomatik yeniden baslatma kontrolu
var ve elektrik geri gelmigse, fan aniden doner ve
yaralanmaya sebebiyet verebilir.

Is1 Geri Kazanimli Havalandirma tinitesinin iginin
temizlenmesi ile ilgili olarak yerel saticiniza bagvurun.
Uygunsuz temizlik plastik pargalarin kirilmasina, su
sizintisina ve baska zararla birlikte elektrik carpmalarina
neden olabilir.
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— /\ IKAZ (isletim Sirasinda)

Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesini éngoriilenler
disindaki amaglar igin kullanmayin.

Sz konusu objenin kalitesini ve/veya dmrini olumsuz
yoénde etkileyebilecedinden hassas cihazlar, gidalar, bitkiler,
hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmak igin Is1 Geri
Kazanimli Havalandirma unitesini kullanmayin.

Yakici veya isiticinin yanisini bozacagindan agik alev
tireten yakici veya isiticilari Isi Geri Kazanimli
Havalandirma iinitesinden gelen hava akisina maruz
yerlere yerlestirmeyin.

Olusan 1s1 deformasyona yol agabileceginden isiticilari
Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesinin tam altina
yerlestirmeyin.

Olumsuz etkiler meydana gelebileceginden gocuklar,
bitkiler veya hayvanlarin Isi1 Geri Kazanimh
Havalandirma iinitesinden gelen havaya dogrudan
maruz kalmamalari saglanmalidir.

Yangina yol agabileceginden Is1 Geri Kazanimli
Havalandirma iinitesi ile i¢ giris ve cikis 1zgaralari
yakinina yanici spreyleri yerlestirmeyin veya sprey
kaplarini buralarda kullanmayin.

Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesi uzun siire
kullanilmadigi zaman giicii kesin.

Aksi halde, toz toplanmasindan dolayi Isi Geri Kazanimli
Havalandirma Unitesi isinabilir veya alev alabilir.

Hava giris ve ¢ikiglarini engellemeyin.

Fan tam olarak odanin her tarafina hava tflemezse, oksijen
eksikligine neden olarak sagligin bozulmasina veya uzun
sureli saglik sorunlarina yol agabilir.

Is1 Geri Kazanimli Havalandirma linitesini hava filtresiz
calistirmayin.

Isi deg@isim elemani toz veya pislikle tikanabilecegi i¢in bu
durum bir arizaya yol acabilir.

Temizlik sirasinda eldiven kullanin.

Eldivensiz temizlik yapmak yaralanmaya neden olabilir.

Hi¢cbir zaman uzaktan kumanday pargalarina ayirmayin.

icindeki pargalara dokunulmasi elektrik garpmasi veya
yanginla sonuglanabilir.

Dabhili incelemeler ve ayarlar igin yerel saticiniza basvurun.
Dis iinitenin hemen yakinina herhangi bir nesne
yerlestirmeyin ve linite ¢evresinde yaprak ve baska
kalintilarin birikkmemesini saglayin.

Yapraklar tniteye girebilecek kiiglk hayvanlar igin cazip bir
yuvadir. Bu tir hayvanlar (niteye girerek elektrikli pargalarla
temas edip arizaya, dumana veya yangina neden olabilir.
Hava filtresinin temizligi veya incelenmesi sirasinda
dikkatli olun.

Yiksek yerde caligilmasi gerektiginden son derece dikkatli
olunmasi gerekir. Uzerine ¢ikilan sehpa saglam degilse,
dusebilirsiniz ve yaralanma meydana gelebilir.

Elektrik carpmalari veya yangina yol acabileceginden
Isi Geri Kazanimli Havalandirma linitesinin lizerine su
kaplar (¢igcek vazosu, vs.) koymayin.

Bu cihaz gozetimsiz kiigiik gocuklar veya klimalarin
kullaniminda yetersiz kisiler tarafindan kullanim igin
uygun degildir.

Yaralanma veya elektrik carpmasi ile sonugclanabilir.

i¢ iinite veya uzaktan kumandasi ile oynamamalari igin
cocuklar gozetim altinda bulundurulmalidir.

Bir cocuk tarafindan kaza ile ¢galistirma yaralanma veya
elektrik garpmasi ile sonuglanabilir.

—A UYARI (Montaj igin)

* Montaj islemi igin yerel saticiniza bagvurun.
islemi kendinizin yapmasi su sizintisi, elektrik garpmasi
veya yangina neden olabilir.

* Montaj islemi yapilirken montaj kilavuzuna uyulmalidir.
Hatali montaj sizintiya, elektrik garpmasina veya yangina
sebep olabilir. Unite diigerse yaralanmaya yol agabilir.

+ Unitenin veya ig hacim girig ve ¢ikig 1zgaralarinin
etrafindaki alanlarda sicakligin donma noktasi altina
diigebilecegi yerlere liniteyi monte etmeyin.
<Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
Su borularinin, nemlendirici elemanin, solenoit vanalarin ve
diger bilesenlerin suyu donarak kirilma ve sizintiya neden
olabilir.

¢ Bosaltma havasinin disaridaki hava girig agzina
girmesine izin vermeyin.

Bu durum odanin iginin kirlenmesine yol agarak sagliga
zarar verir.

* Disaridaki hava giris agzini yanma havasi, vs. igeren
bosaltma havasini igeri gekmeyecek sekilde
konumlandirin.

Yanlis montaj oda iginde oksijen kaybina neden olarak ciddi
kazalara yol acabilir.

 Biitiin kablo baglantilar yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan yapilmahdir.

Kablo baglantilarinin yapilmasini yerel saticinizdan isteyin.
Asla kendiniz yapmayin.

* Bu iinite icin ayr bir gii¢c besleme devresi
saglandigindan ve tiim elektrik iglerinin yetkili bir
personel tarafindan yasalara ve diizenlemelere uygun
olarak gercgeklestirildiginden emin olun.

Yetersiz gl¢ devresi kapasitesi veya hatali islem elektrik
carpmasina veya yangina neden olabilir.

¢ Isi Geri Kazanimh Havalandirma iinitesini mutlaka
topraklayin.

Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesini tesisat borusu,
paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin.
Kusurlu topraklama elektrik carpmasi veya yangina yol
acabilir. Simsek veya baska kaynaklardan olusan yiiksek bir
darbe akimi Isi Geri Kazanimli Havalandirma unitesinde
hasara yol acabilir.

» Kesinlikle bir toprak kagak kesicisi takin.

Toprak kacak kesicisinin takilmamasi elektrik carpmasi veya
yanginla sonuglanabilir.

« Uniteyi, linitenin agirhgini gekebilecek saglam bir
altyapi Gizerine monte edin.

Yetersiz mukavemete sahip altyapi Unitenin dismesine
neden olarak yaralanmalara yol agabilir.

* Dogru modelde uzaktan kumanda baglayin.

Bu, elektrik carpmasina veya yangina sebep olabilir.

* Fazladan elektrik kablolari baglamayin.

Bir yangina neden olabilir.

¢ Sogutucu sizintisi olmasi halinde ne yapilacagi
konusunda yerel saticiniza danigin.

Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesi kiiguk bir odaya
kuruldugu zaman, kacak olmasi halinde sizan sogutucu
miktarinin konsantrasyon sinirini agmamasi i¢in dogru
onlemler alinmasi gereklidir. Aksi taktirde, oksijen
azalmasindan dolay! bir kazaya yol agilabilir.

* Isi Geri Kazanimli Havalandirma linitesini yanici gaz
sizint1 tehlikesi bulunan bir yere monte etmeyin.

Gaz sizintisi olmasi durumunda, Is1 Geri Kazaniml
Havalandirma Unitesi yakininda gaz birikmesi yangina yol
acabilir.
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_ ; cr Tagima ve yeniden
A IKAZ (Montaj igin) _A UYARI :(ur?nalonar)r/na icin)
* BirIs1 Geri Kazanimli Havalandirma linitesini ya da hava

emme/bosaltma izgarasini asagidaki yerlerde

kullanmayin.

1. Yiiksek sicakliga veya dogrudan aleve maruz kalan
yerler.

Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesinin ve hava
emme/bosaltma i1zgarasinin yakinindaki sicakligin
40°C'yi asti§i bir yerden sakinin. Unite yliksek sicaklikta
kullanilirsa, hava filtresinde ve Isi de@isim elemaninda
deformasyon ya da motorda yanik meydana gelebilir.

2. Mutfak veya yag buharlarinin bulundugu bagka yerler.
Bir yangina neden olabilir.

3. Zararli gaz veya asit, alkali organik ¢o6ziicii ve boya
gibi maddelerin korozif bilesenlerini iceren gaz
uiretilen makine fabrikasi veya kimyasal tesis gibi
yerler.

Yanici gaz sizintisi ihtimali olan yerler.
Gaz zehirlenmesine veya yangina neden olabilir.

4. Neme maruz kalan banyo gibi yerler.

Elektrik kagagina veya elektrik carpmasina ve baska
turlh anzaya yol agilabilir.

5. Donma noktasi altindaki yerler.
<Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
Unitenin 0°C'nin altindaki sicakliklarda kullanilmasi
drenaj tavasi, besleme ve desarj borulari, nemlendirici
eleman, solenoit vanalar ve diger parcalarin donarak
kazalara neden olmasina yol agabilir.

6. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin
yakininda.

Elektromanyetik dalgalar kontrol sisteminin ¢calismasini
karigtirabilir ve ekipmanin arizal calismasina neden olur.

1. Cok fazla karbon siyahina maruz kalan yerler.
Karbon siyahi hava filtresine ve isi1 degisim elemanina
yapisarak kullanilamaz hale getirir.

Kara karsi koruma 6nlemi alinmig mi?

Ayrintilar igin yerel saticiniza bagvurun.

Montaj konumunun sicaklik ve neminin kullanim araligi

icinde oldugundan, siniri agsmadigindan emin olun.

Soguk depoya veya diislik sicakliga sahip baska konumlara

ya da isitmali havuzlarin yakinina kurmayin. Elektrik

garpmasina ve yangina sebep olabilir.
Yagmur suyunun iiniteye girmesini 6nlemek igin iki i¢
hacim kanalini agagiya dogru egimli monte edin.

Bu tam olarak yapilmazsa, binaya su girerek mobilyalara

zarar verebilir, elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

Ciy olusumunu 6nlemek i¢in iki dig hacim kanalini (ve

gerekirse i¢ hacim kanalini da) yalitin.

Bu tam olarak yapilmazsa, binaya su girerek mobilyalara,

vs. zarar verebilir.

Ahsap binalarin igine metal veya telden kafesler ya da
metal plakalari gegmek i¢in metal kanallar
kullanildiginda kanalla duvar arasina elektrik
izolasyonu uygulayin.

Elektrik garpmasina ve yangina sebep olabilir.

Drenaj boru tesisatini tam drenaji saglayacak sekilde

gerektigi gibi uygulayin.

Drenaj boru tesisati gerektigi gibi uygulanmazsa, drenaj

akisi yapilamaz. Bu durumda, kir ve pislik drenaj

borularinda birikerek su sizintisina yol agabilir. Bu
gerceklesirse, Isi Geri Kazanimli Havalandirma unitesini
durdurun ve yerel saticinizi arayin.

Uzaktan kumandayi 1slanma riski bulunan yerlere

yerlestirmeyin.

Uzaktan kumandanin igine su girerse, elektrik kagagi olmasi

ve elektronik pargalarin zarar gérme riski vardir. Elektrik

¢arpmalarina veya yangina sebep olabilir.

* Is1 Geri Kazanimli Havalandirma unitesini modifiye
etmeyin.

Elektrik carpmasi veya yangina sebep olabilir.

* Is1 Geri Kazanimh Havalandirma tnitesinin yerinin
degistirilmesi ve yeniden kurulmasi ile ilgili olarak yerel
saticiniza basvurun.

Yanlis montaj islemi sizinti, elektrik garpmasi veya yangina
neden olabilir.

+ Uniteyi kendiniz demonte etmeyin veya onarmayin.
Elektrik carpmasi veya yangina sebep olabilir.

Bu tir igleri yaptirmak igin yerel saticiniza basvurun.

* Is1 Geri Kazanimli Havalandirma uinitesini yerinden
kaldinirken yan yatirmadiginizdan emin olun.

Unitenin igindeki su damlayabilir veya sizinti yapabilir ve
mobilyalarin, vs. Uzerine bulasabilir.

* Kendi basiniza uzaktan kumandanin yerini
degistirmeyin veya yeniden montajini yapmayin.

Yanlis montaj elektrik carpmasi veya yanginla
sonuglanabilir.
Yerel saticiniza basvurun.

¢ Isi1 Geri Kazanimli Havalandirma linitesi ariza yaptiginda
(yanan bir seyin kokusu, vs.), Isi Geri Kazanimli
Havalandirma unitesine gelen giicii kapatin ve yerel
saticiniza basvurun.

Bu kosullar altinda galigsmanin surdirilmesi ariza, elektrik
garpmalari veya yanginla sonuglanabilir.

<GUVENLIK IKAZI DISINDAKI KONTROL LISTESI>
Asagida tanimlanan 6geler kontrol edilmelidir, emin
olamadiginiz zaman veya kendi basiniza kontrol
edemiyorsaniz yerel saticinizdan rica edin.

= MONTAJ YERININ SECILMESINE DAIR KONTROL
LISTESI

« Dis unite civarinda higbir engel bulunmadan iyi
havalandirilan bir konuma monte ediliyor mu?

» Asagida tanimlanan yerlerde kullanmayin.
a.Atmosferde kesme yagi gibi mineral yag bulunan yerler.
b.Kiyi bélgeleri gibi havada tuz bulunan yerler.

c. Kaplicalar gibi havada siilfir gazi bulunan yerler.
d.Fabrika gibi voltajin dalgalandid yerler.
e.Otomobillerde ve deniz araglarinda.
f. Mutfak gibi atmosferde su buhari veya sigramis yag
bulunan yerler.
g.Elektromanyetik dalga olusturan mekanik aygitlar
bulunan yerler.
h.Asidik veya alkalik buhar ile kaplanmig yerler.
» Kara karsi herhangi bir koruma 6nlemi alinmig mi?
Ayrintilar igin yerel saticinizla temas kurun.

s ELEKTRIK KABLOLARININ TESISAT iSLERINE
DAIR KONTROL LIiSTESI

 Biitiin kablo baglantilar yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan yapiimahidir.
isi kendi baginiza yapmayin. Yerel saticiniza bagvurun.

 Elektrik kablo tesisati yerel standartlara gore
yapilmahidir.
* Devre klimaya 6zgii mii?
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m iISLETIM GURULTUSUNE iLISKIN KONTROL
LISTESI

+ Unite asagidaki yerlere monte edilmis mi?
a. Unitenin agirhgini tagiyacak kadar saglam ve giriiltii ya
da titresimi kuvvetlendirmeyecek bir yer.
b.Dis Unitenin ¢ikis agzindan gelen sicak hava ve
glraltiinin komsulari rahatsiz etmeyecegi bir yer.
» Dig uinitenin ¢ikis agzi1 yakininda herhangi bir engel var
mi?
islevin azalmasina ve isletim giiriiltiisiiniin artmasina neden
olabilir.

« Isletim sirasinda herhangi bir anormal giiriiltii duyulursa
yerel saticiniza bagvurun.

s DRENAJ BORULARI VE SU SAGLAMA TESISAT
ISLERINE DAIR KONTROL LISTESI

+ Drenajin diizgiin ¢calismasina dikkat edin.
Sogutma igletimi sirasinda, dis hacim drenaj borusundan
drenaj yapilamiyorsa, drenaj borusu kir veya tozla tikanmis
olabilir ve i¢ Gniteden su sizmasina neden olur.
Unite isletimini durdurun ve yerel saticiniza bagvurun.

2 GALISTIRMADAN ONCE
YAPILACAKLAR

Bu kullanim kilavuzu asagidaki standart kumandali sistemler
icindir. Calistirmaya baslamadan énce, sizin sistem tip ve
modelinize uyan igletim igin yerel saticinizla temas kurun.
Sayet kurulumunuzda istege uyarlanmis bir kontrol sistemi
mevcutsa, yerel saticinizdan sisteminize uyan igletimi isteyin.

2.1 PARGALARIN ISIMLERI (Bkz. sekil 1)

(1) Aski mesnedi
(2) Kanal baglama flansi
(3) Bosaltma fani
(4) Hava filtresi (Uzun émdarli filtre)
(5) Damper
(6) Kumanda kutusu
(7) Bakim kapagi
(8) Isi esanjor elemanlari
(9) Isim plakasi
(10) Hava besleme fani
(11) Dogrudan buharlasma serpantini
(12) Gaz borusu
(13) Sivi borusu
(14) Drenaj gikigl

(15) Nemlendirici (Dogal buharlagmal tip)
<Yalniz VKM-GBMV1 serisi>

(16) Stzgec (dahil edilmistir) <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
(17) Besleme suyu tanki <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
(18) Solenoit vana <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>

(19) Uzaktan kumanda (Opsiyonel aksesuar)

(20) Damper motoru

(21) EA Disariya giden bosaltma havasi

(22) OA Disaridan gelen taze hava (dis hava)

(23) RA Odadan gelen dénis havasi

(24) SA Odaya verilen besleme havasi

2.2

UZAKTAN KUMANDA VE GEGIiS ANAHTARI:
HERBIR ANAHTAR VE GOSTERGENIN ADI VE
FONKSIYONU (Bkz. sekil 3)

* Yalniz asterisk (* isareti) ile isaretli 6geler Ginitenin
fonksiyonlari ve gdstergeleri ile ilgili agiklamalardir. isaretsiz
6geler kombine kliamalarin fonksiyonlaridir. Mevcut
olmayan fonksiyon butonlarinin (metinde tanimlanmayan
butonlar) kullaniimasi "KULLANILAMIYOR"
gorintilenmesine neden olacaktir. Bu fonksiyonlarin
(butonlarin) daha detayli tanimlamalari igin yerel saticiniza
basgvurun.

1

*2

*3

*6

*10

1"

*12

13

ACIK/KAPALI butonu
Butona basinca sistem galisacaktir. Tekrar butona basinca
sistem duracaktir.

Calisma lambasi (kirmizi)
Lamba galisma sirasinda yanar veya bir ariza oldugunda
yanip soner.

Ekran " " (gegis kontrol altinda)

Bir VRV sistem klima ile kombine edildiginde
goruntilenebilir.

Bu simge gorintilendiginde sogutma/isitma gegisinin
uzaktan kumanda ile yapiimasi olanaksizdir.

Ekran " " (gegis kontrol altinda)
Bu ekran gosterildiginde, sistem merkezi kontrol altindadir.

(Bu bir standart spesifikasyon degildir.)

EVDEN AYRILMA SIMGESI " |«
Evden ayrilma simgesi, evden ayrilma fonksiyonunun
durumunu gosterir.

ACIK Evden ayrilma devrede.
YANIP Evden ayrilma etkin.
SONUYOR

KAPALI Evden ayrilma devre disi.

Ekran " (6/®) " (buz g6zme/sicak baslangi¢)
Isitma modunda dig Unite serpantininde donma arttigi
zaman gosterilebilir.

Ekran " <@ " (hava temizleyici)
Bu ekran hava temizleme unitesinin igletimde oldugunu
gOsterir.

Ekran™ ¢ "" [§ "" (A} """ & "" i¢: " (isletim modu:

"FAN, KURUTMA, OTOMATIK, SOGUTMA, ISITMA")

Kombine klimanin igletim durumunu gésterir.

* VRVIII sistem (Yalniz sogutma tipi) igin "isitma" yoktur.

* " {A} "yalniz ayni anda sogutma ve Isitmada galigan
sistemler igin kullanilabilir.

Uzaktan kumanda termigi

Uzaktan kumandanin civarindaki sicakhgi algilar. Isi
esanjor Unitesindeki odadan gelen donls havasi (RA)
sicakhgi ile ayni degildir.

Ekran ll%ll ll%ll ll%ll

Havalandirma modunu gésterir.

MAKSIMUM AYAR SICAKLIGI " 55 2"

Maksimum ayar sicakligi, sinirlama isletiminde ayarlanan
maksimum sicakhgi gosterir.

PROGRAM ZAMANLAYICI SIMGESI "&"
Bu simge, program zamanlayicinin etkin oldugunu
gosterir.

Ekran " ‘@5 < " (kontrol/test igletimi)
Kontrol/test igletimi butonuna basildiginda, ekran sistemin
icinde bulundugu gergcek modu gdésterir.

* Normal kullanimda kullanmayin (yalniz servis gorevlisi/
montaj gorevlisi).
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*14

15

*16

17

*18

*19

*20

*21

*22

*23

24

25

26

27

*28

*29

*30

KAPALI SIMGESI "OFF "

Bu simge, program zamanlayici programlanirken KAPALI
eyleminin segcildigini gosterir.

MINIMUM AYAR SICAKLIGI " S5 min »

Minimum ayar sicaklidi, sinirlama igletiminde ayarlanan
minimum sicakhgi gosterir.

EYLEM SIMGELERI"12345"
Bu simgeler, program zamanlayicinin her bir giini igin
eylemleri gosterir.

Ekran " 4_:'/_:,'@ " (ayar sicakhgi)

Kombine klimanin ayar sicakhgini gosterir.
Unite bagimsiz bir sistem olarak kullanildiginda
gosterilmez.

Havalandirma modu segici butonu
Havalandirma moduna gegis icin basilir.

Fan hizi kontrol butonu
Fan hizina kumanda etmek igin basilir.
(Bkz. madde 30)

Kontrol/test isletimi butonu
Kullaniimiyor, yalniz bakim amacina yoneliktir.

PROGRAMLAMA BUTONU " &>"

Bu buton ¢ok amagh bir butondur.

Kullanicinin daha énce yaptidi islemlere bagh olarak
programlama butonunun gesitli fonksiyonlari vardir.

PROGRAM ZAMANLAYICI BUTONU " OX"
Bu buton program zamanlayiciyi devreye sokar ya da
devreden cikarir.

Programlama zaman butonu
Baslatma ve/veya durdurma zamanini programlamak igin
bu butonu kullanin.

=]

Ekran " 3z " (hava akig kapagi)
Kombine klimanin hava akig kapaginin yoniinii ve modunu
gOsterir.

Sicaklik ayar butonu

Bu Uniteyle kombine edilen klimanin istenilen sicakhigini
ayarlamak icin bu butonu kullanin.

Bu buton bu Unite igin kullanilamaz.

Bu Unite sicaklik ayarini degistiremez.

AYAR NOKTASI/SINIRLAMA BUTONU "(® @
Bu buton ayar noktasi, sinirlama isletimi veya QFF (yalniz
programlama modu) arasinda gegis yapar.

iSLETIM DEGISTIRME/MIN-MAX BUTONU ;g?gj "
Bu buton ¢ok amagli bir butondur. Kullanicinin daha énce
yaptidi islemlere bagl olarak asagidaki fonksiyonlari

vardir:

1 Kurulumun igletim modunun segilmesi (FAN,
KURUTMA, OTOMATIK, SOGUTMA, ISITMA).

2 Sinirlama isletiminde iken minimum sicaklik ve
maksimum sicaklik arasinda gegis yapar.

HAFTANIN GUNU GOSTERGESI " N TUF WED THU FRI SAT SN ™
Haftanin glinii gostergesi haftanin gegerli olan giiniind (ya
da program zamanlayici okunurken veya programlanirken
ayar giiniinii) gosterir.

SAAT EKRANI " FI&: 55

Saat ekrani gegerli olan zamani (ya da program zaman-
layici okunurken veya programlanirken islem zamanini)
gOsterir.

Ekran " @ @ @@ L HHHA " (fan hizi)

Bu ekran segtiginiz fan hizini gosterir.

* Sadece fan hizi segme butonuna basildiginda gésterilir.
Normalde kombine klimanin ayarlanan fan giiciini
gOsterir.

*31 ELEMAN TEMIZLEME ZAMANI SIMGESI " &*4"
Bu simge elemanin temizlenmesi gerektigini gésterir.

*32 Ekran " £7 " (hava filtresi temizleme zamani)
Bkz. "4.1 HAVA FILTRESI BAKIMININ NE ZAMAN
YAPILACAGI".

33 Ekran" © " (havalandirma)
Bu ekran toplam is1 esanjoriniin isletimde oldugunu
gOsterir.

*34 Ekran "KULLANILAMIYOR"

» Basilan butonun fonksiyonu lnite veya klima igin
kullanilamiyorsa birkag saniye siireyle
"KULLANILAMIYOR" gérintulenebilir.

* "KULLANILAMIYOR" yalniz birkag Unite ayni zamanda
cahstirilirken i¢ Unitelerden higbiri s6z konusu
fonksiyona sahip degilse gdsterilir. Unitelerin birinde
dahi fonksiyon varsa gosterilmez.

35 Klima fan hizi kontrol butonu
Bu uniteyle kombine edilen klimanin fan hizini segmek igin
bu butona basin.

36 Hava akis yonii ayarlama butonu
Bu Uniteyle kombine edilen klimanin hava akig yonini
secmek igin bu butona basin.

*37 Filtre isareti sifirlama butonu
Bkz. "4.1 HAVA FILTRESI BAKIMININ NE ZAMAN
YAPILACAGI".

NOT

» Gergek igletim durumlarindan farkli olarak sekil 3'teki ekran
tiim olasi gosterimleri gosterir.

* Filtre isareti lambasi yanarsa, hava filtresini "4 BAKIM"
bélimunde agiklandigi gibi temizleyin. Hava filtresini
temizledikten ve yerine taktiktan sonra: uzaktan kumanda-
daki filtre isaretini sifirlama diigmesine basin. Ekrandaki filtre
isareti lambasi séner.

» Yalniz asterisk (* isareti) ile isaretli 6geler tnitenin
fonksiyonlari ve gostergeleri ile ilgili agiklamalardir.
isaretsiz 6geler kombine klimalarin fonksiyonlaridir.
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2.3 SISTEMLER HAKKINDA ACIKLAMA

Bu unite iki farkli sistemin bir parcasi yapilabilir: VRVII
SISTEM Klimalarla birlikte kullanilan birlesik igletim
sisteminin pargasi olarak ve yalniz Is1 Geri Kazanimli
Havalandirici kullanan bagimsiz sistem olarak. Uniteyi
bagimsiz sistem olarak kullanirken bir galistirma uzaktan
kumandasi gereklidir.

isletim 6ncesinde sisteminizin ne tiir bir sistem olarak
kuruldugunu yerel saticiniza sorun.

i¢ linite ve merkezi kontrol birimi uzaktan kumandasinin
kullanimiyla ilgili olarak her cihazla gelen kullanim
kilavuzuna bakin.

Her bir uzaktan kumandanin galistiriimasi hakkinda
ayrintili bilgi i¢in verilen kullanim kilavuzlarina bakin.

m HER BiR SISTEMIN iSLETIMI

Ornek sistem (Sekil 2'ye bakin)

VRVIII sistemlerle kombine igletim sistemi

[isletim]

Klima uzaktan kumandasi klimayi ve Isi Geri Kazaniml
Havalandirma Unitesini galistirir ve durdurur.

Ayni zamanda fan hizini ve havalandirma modunu
segebilirsiniz.

Bkz. "3 ISLETIM PROSEDURU".

Klima olmaksizin sadece Isi Geri Kazanimli Havalandirma
Unitesinin kullanildigi ara dénemler sirasinda, isletim segme
butonu ile "havalandirma" se¢imini yapin. (Bkz. 2.4)
Ornek sistem (Sekil 2'ye bakin)

Bagimsiz sistem

[Isletim]

Isi Geri Kazanimli Havalandirma Unitesi uzaktan kumanda
kullanilarak ¢alistirilabilir ve durdurulabillir.

Ayni zamanda fan hizini ve havalandirma modunu
segebilirsiniz.

Bkz. "3 ISLETIM PROSEDURU".

NOT

* Bu Unite oda sicakhgini kontrol edemez. Bu gerekli ise,
tek basina Isi Geri Kazaniml Havalandirma Unitesi
monte etmek yerine bir bagka i¢ Unite de monte edin.

2.4 DOGRUDAN KANAL BAGLANTI SISTEMi
HAKKINDA

Montaj Ornekleri

Direkt kanal baglanti sistemi

(HC0007)

NOT)
+ Sistem klimayla birbirine bagh olarak galistinimahdir.
+ i¢ Ginitenin gikis tarafina baglamayin.

Bagimsiz kanal sistemi

(HC0008)
Klima, Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesine bir kanal
vasitasiyla baglandiginda Isi1 Geri Kazanimli Havalandirma
tinitesi bagimsiz olarak calistirilamaz. Is1 Geri Kazanimh
Havalandirma initesini kullanirken, klimayi zayif fan
guciinde fan moduna ayarlayin.

ic tinite uzaktan kumandasi

1

e N
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&b ‘ | 2
P

& A et £

S Y/ e

o o o [

& log | O © om .-
{2 20 o o

= ]

] )

1 Isletim modu ekrani
“Havalandirma" gortntulenir.

2 lIsletim modu segici diigmesi

+ isletim segcme butonuna her basista, isletim modu ekrani
sonraki sekilde gosterildigi gibi degisecektir.
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Ornek 1:

Uzaktan kumanda BRC1D527 veya esdegeri olmasi

halinde.
Ekran agsagidaki gibi degisir.

Klima ile Is1 Geri Kazanimh Havalandirma linitesi kanal

vasitasiyla bagli oimadiginda

<igletim modu>

VRV:
Sogutma modu

Isi Geri Kazanimli Havalandirici:

Is1 degisimi modu

VRV:
Fan modu

Is1 Geri Kazanimli Havalandirici:

Is1 degisimi modu

VRV:
Duruyor

Isi Geri Kazanimli Havalandirici:

Isi degisimi modu

-

)

Klima ile Is1 Geri Kazanimli Havalandirma iinitesi kanal

vasitasiyla bagh oldugunda

<igletim modu>

VRV:

Sogutma modu

Isi Geri Kazanimli Havalandirici:
Is1 degisimi modu

VRV:

Fan modu

Is1 Geri Kazanimli Havalandirici:
Is1 degisimi modu

F\

NOT) Gegerli Havalandirma modu uzaktan kumanda
lizerinde goriilebilir ve degistirilebilir.

* Ekran" g&°" (hava filtresini temizleme zamani)
gOsterdiginde, yetkili bir servis gorevlisinden filtreleri
temizlemesini isteyin ("4 BAKIM" boélimine bakin).

2.5 GECELEYIN SERBEST SOGUTMA ISLETIMI

<GECELEYIN OTOMATIK ISI BOSALTMA FONKSIYONU>

Geceleyin serbest sogutma, klimalar KAPALI iken gece galisan,

oda sicakhgini ylikselten ofis donanimi igceren odalari

havalandirarak sabahleyin klima agildijinda sogutma yik{nu

azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.

» Geceleyin serbest sogutma, VRV sistemlerine bagl
oldundugunda yalniz sogutma sirasinda calisir.

* Geceleyin serbest sogutma fabrika ayarlarinda "KAPALI"
olarak ayarlanmistir; o nedenle kullanmak istiyorsaniz
saticinizdan agmasini isteyin.

isletim gérseli

A
40

30

20

i A gy s S
A%OFF [

22:00 24:00 B
A Isletim durumu sicaklik (°C)
B Ertesi sabah (zaman)
C Geceleyin serbest sogutma igletimi

(e)

(a) Dis sicaklik
(b) g sicaklik

(c) Ayar sicakhgi
(d) Klimanin isletim durumu
(

e) Toplam is1 esanjorinin isletim durumu

s GECELEYIN SERBEST SOGUTMA iSLETIM
GORSELININ AGIKLAMASI

Klima isletimi gece durduktan sonra Unite i¢ ve dis sicakliklari
kargilastirir. Asagidaki kosullar karsilanirsa igletim baglar ve
i¢ sicaklik klima ayarina ulastiginda isletim durur.

<Kosullar>

[1] i¢ sicakhk klima ayarindan daha yuksek ve

[2] dis sicaklik i¢ sicakliktan daha duslk,

Yukaridaki kosullar saglanmazsa, her 60 dakikada bir tekrar
Olgiim yapllir.
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3 ISLETIM PROSEDURU

3.1 SOGUTMA, ISITMA VE YALNIZ FAN iSLETIMi
(Bkz. sekil 4)
[HAZIRLIKLAR]

+ Uniteyi korumak igin, galistirmadan 6 saat énce ana gii¢
anahtarini agin.
Isitma veya sogutma sezonu sirasinda glict kapatmayin.
Bu, diizgiin baglatma icgin gereklidir.
i isletim modu secme butonuna birkag kez basin ve
istediginiz isletim modunu segin;

" % " Sogutma isletimi

se: " Isitma igletimi
¢ " Yalniz fan igletimi

NOT

" —

» "{A)" sadece ayni anda sogutma ve isitmada calisan

sistemler icin ayarlanabilir.
VRV sistemi yalniz sogutma tipi kullanildiginda tim uzaktan

kumandalarda " E.% ]" gosterilir, ancak yalniz" % "
ve" " ayarlanabilir.

» Isletim modunu, lizerinde "[__H.% )" gdsterilmeyen bir
uzaktan kumandada segin.
""" se: "ve "{A})" (yalniz eszamanli sogutma/isitma
sistemleri icin) Uzerlerinde gésterildikleri uzaktan
kumandalarda segilemez.

Eger"| ®I& ]"go6runtulenirse, bkz. 3.2.

@y Modu degistirmek isterseniz havalandirma modu segici
butonuna basin.
Butona her basista ekran asagidaki seegimler arasinda
dolanir.

Vi |
&@ 9 e 9 NG

Otomatik mod Baypas modu

Isi degisimi modu

NOT
* Mod 6nceden "otomatik mod" olarak ayarlandigi igin
havalandirma modunun degistirilmesi gerekli degildir.

@ Fan hizini degistirmek isterseniz havalandirma fan hizi
butonuna basin.
Butona her basista ekran asagidaki seegimler arasinda
dolanir.

e 0
L H

L= Dislk, H= Yiksek

Secgimden sonra, havalandirma fan hizi ekrani kaybolur.
Artik kombine klimanin fan hizi normal olarak
géruntilenir.

NOT

» Montaj gorevlisi tarafindan mod énceden "Disuk" veya
"Yuksek" olarak ayarlandidi icin fan hizi modunu degistirmek
gerekmez.

ACMA/KAPAMA butonuna basin.
Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

Sistemin durdurulmasi
ACMA/KAPAMA butonuna bir kez daha basin. Calisma
lambasi soéner. Unite durur.

+ Isletimi durdurduktan sonra, fan bir dakikaya kadar
calismaya devam edebilir.
» Fan durabilir, ancak bu bir ariza degildir.

NOT

+ lIsletim durduktan sonra giicii hemen kapatmayin.
En az 5 dakika bekleyin.
Beklenmemesi sizintl veya arizaya neden olabilir.

+ Kisa sure iginde isletimleri sik sik degistirmeyin.
Sadece islev bozukluguna neden olmakla kalmaz ayni
zamanda uzaktan kumandadaki anahtar ve rolelerin
arizalanmasina da yol acabilir.

 Higbir zaman uzaktan kumanda diigmesine sert, sivri bir
cisimle bastirmayin.
Uzaktan kumanda zarar gérebilir.

m ISLETIM MODUNUN AGIKLAMASI

Sogutma
modu #%

Otomatik mod {A}

Isitma modu :s: ‘
" * n Veya n 5::,:; "

secgimini otomatik
olarak yapar.

Fan modu ¢
Sadece havalan-
dirma modunda
kullanilir.

Unite, DX buhar-
lasma serpantinini
degil de 1s1 esanjor
elemanini
kullanarak dis

Havalandirma modunda calisirken,
Unite dis havayi i¢ sicaklida ayarlar ve
ardindan odanin igine getirir.

havayi igler.

NOT

+ Bu unite oda sicaklidini kontrol edemez. Bu gerekli ise, tek
basina Isi Geri Kazanimli Havalandirma (initesi monte
etmek yerine bir baska i¢ linite de monte edin.
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= HAVALANDIRMA MODUNUN ACIKLAMASI

NOT

Otomatik mod Bir VRVIII sistem klima ile kombine
olarak
Unite "g" ile "N\ " arasindaki
otomatik gegisi VRV sistem klimadan
(1sitma, sogutma, fan ve ayar sicakhgi)
ve Isi Geri Kazanimli Havalandirma
Unitesinden (i¢ ve dis sicaklklar) gelen
bilgiye dayanarak yapar.
Bagimsiz sistem
Bir klima (Daikin tarafindan Gretiimeyen)
ile kombine edildiginde, Is1 Geri
Kazanimli Havalandirma Unitesi tek
basina ¢alisirken yalniz HRV
Unitesinden gelen bilgiye (i¢ ve dig
sicakliklar) dayanarak Unite " &g " ile
"\g" arasinda otomatik gegis yapar.
Toplam 1s1 degisim modu gg: Dis hava isi degisim
elemaninin tzerinden gecer
ve IsI degisimi yapilan hava
odaya gonderilir.
Baypas modu “¢”: Bu modda dis hava isi degisim
elemaninin tzerinden ge¢gmez, bunun
yerine odaya oldugu gibi génderilir.

m ISITMA iSLETiMiNiN ACIKLAMASI
Buz ¢6zme igletimi

& -
fuagaly

* Isitma igletiminde dis Uinite esanjériindeki donma artar.
Isitma kabiliyeti azalir ve sistem buz ¢ézme islemine geger.

« Sicak hava uflemeye baslayana kadar uzaktan kumandada
"[6/®<)" okunacaktir.

» 6ila 8 (en fazla 10) dakika sonra tekrar i1sitma igletimine
doner.

* Buz ¢6zme igletimi sirasinda, Unitenin fanlari calismaya
devam eder (fabrika ayan).

Bunun amaci havalandirma ve nemlendirme miktarini
korumaktir.

* Hava besleme agzindan gelen soduk esintiden kaygi
duyuluyorsa, odanin iginde yerlesim degisikligi yapiimasi
arastiniimahdir.

» Fan uzaktan kumanda ile durdurulabilir.

Ancak, yakindaki odalar, 6rn. hastane odalarinda, tuvaletler
vb. kirli hava veya kotu kokular ile kirlenmeye neden
olabilecekse litfen fani durdurmayin.

Ayrintilar igin yerel saticinizla temas kurun.

Sicak basglangi¢

» Sicak hava lflemeye baslayana kadar uzaktan kumandada
"[&/®)" okunur, drn. 1sitma igletiminin baglangicinda.

3.2 ANA UZAKTAN KUMANDANIN AYARLANMASI
(Bkz. Sekil 5)

» Sistem asagida gosterildigi gibi kuruldugunda, uzaktan
kumandalardan birinin ANA uzaktan kumanda olarak
belirlenmesi gerekir.

* Yalniz ANA uzaktan kumanda sodutma, Isitma veya
otomatik igletimlerini (sonuncusu sadece eszamanli
sogutma/isitma sistemlerinde gegerlidir) segebilir.

» ALT uzaktan kumandalarin ekranlar "[ % " (gecis
kontrol altinda) gdsterir ve otomatik olarak ANA kumanda

tarafindan komuta edilen isletim modunu izlerler.

Bununla birlikte, sistem ANA uzaktan kumanda tarafindan
sogutma isletimine ayarlanmis ise ALT uzaktan kumandalarla
kurutma programina gegis mimkuindur.

(Sogutma/isitma se¢gmeli isletim sistemleri)
Birden fazla i¢ Uinite veya bu Unite tek bir dis Uniteye
baglandiginda.

1 g Uinite
2 IsI Geri Kazanimli Havalandirici -DX Serpantinli-

3 Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ANA uzaktan
kumanda olarak atanabilir.

(Eszamanli sogutma/isitma sistemleri)
Birden fazla i¢ Uinite veya bu Unitenin bir gogu BS Unitesi
araciligiyla dis Uniteye baglanirsa.

1 BS (Bransman Segici) Unitesi:
Bu, sogutma ve isitmayi segen Unitedir.
2 Is1 Geri Kazanimli Havalandirici -DX Serpantinli-
ic tinite
4 Bu uzaktan kumandalardan bir tanesi ANA uzaktan
kumanda olarak atanabilir.

w
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ANA UZAKTAN KUMANDANIN ATANMASI
€k~ Gecerli ANA uzaktan kumandanin igletim modu segici

digmesine 4 saniye slreyle basin.
Ekranlan" [ ®% " (gegis kontrol altinda) gésteren
ayni dis Uniteye veya BS (Bransman Segcici) Unitesine
bagll tim ALT uzaktan kumandalarin ekranlari yanip
soner.

\

Gug ilk agildiginda " =% ]" yanip séner.

Ayar (ANA veya ALT) ne olursa olsun havalandirma modu
degistirilebilir.

NOT

Bu Unite oda sicakhgini kontrol edemez. Bu unite diger i¢
Unitelerle ayni sisteme baglanirsa, ANA uzaktan kumandayi
diger i¢ Uniteler Gzerinde ayarlayin.

&~ ANA uzaktan kumanda olarak atamak istediginiz

kumandanin igletim modu segici digmesine basin. Bu
durumda atama tamamlanmistir. Bu uzaktan kumanda,
ANA uzaktan kumanda olarak atanmistir ve

"B __]" (gecis kontrol altinda) gésteren ekran
kaybolur.

Diger uzaktan kumandalarin ekranlar " =% 1"
(gegcis kontrol altinda) gosterir.

@y~ Modlar arasinda gezinmek igin ANA uzaktan

kumandanin (bagka bir deyisle " &% "

gbstermeyen bir uzaktan kumanda) isletim modu segici
butonuna basin. Ekran "¢" — " {A1" (yalniz eszamanli
sogutma/isitma sistemleri igin) — "»" — ":¢:" arasinda
gezinecektir.

ALT uzaktan kumandalardaki ekran da otomatik olarak
degisecektir.

ISLETIMIN DETAYLARI VE ISLEYiSi
ANA uzaktan kumandanin ("=, ]" ekrani olmayan)

sogutma/isitma moduna ayarlanmasi ALT uzaktan

kumandalara (" ® " ekrani olan) ANA uzaktan

kumandanin modunu izlettirecektir.
Bununla birlikte fan modunun segilmesi mimkundar.

ANA uzaktan kumandanin (" F,% " ekrani olmayan)
fan moduna ayarlanmasi ALT uzaktan kumandalara

("(_EX__]" ekrani olan) fan modu digindaki ayarlar

imkansiz kilacaktir.

3.3 SISTEMIN BASLAMA VE DURUSUNU

ZAMANLAYICI ILE PROGRAMLAMA

3.3.1 BRC1D527 UZAKTAN KUMANDA iLE

ZAMANLAYICININ PROGRAMLANMASI
VE AYARLANMASI (Bkz. sekil 6)

Kumanda, kullaniciya kurulumu otomatik olarak galistirma
imkani taniyan bir program zamanlayici ile donatiimigtir;
program zamanlayiciyi kullanabilmek igin saatin ve haftanin
gundnun ayarlanmig olmasi gerekir.

Saatin ayarlanmasi i¢in uzaktan kumandanin kullanim
kilavuzuna bakin.

% 9

"a>n digmesine basarak Pazartesi giintine gelin.

"@" simgesi belirir, ")|)" yanip sénecektir ve

" o0 [¢%] {A) ¢ s8:" simgelerinden biri, " F, 3% ™Z"
simgelerinden biri gérintilenebilir ancak diger bitin
alanlar bog kalir, bu Pazartesi igin hi¢bir eylem
programlanmadidini gosterir.

"&>" butonunu 5 saniye basili tutarak program moduna
girin, simdi "@" simgesi de yanip sdénecektir.

Birinci programlanmigs eylemi etkinlestirmek igin "G
butonuna basin.

Pazartesi icin ilk programli eylemin programlandigini
gOsteren yanip sdénen bir "1" gértntilenir; Ayar sicakligi
ve saat ekrani yanip sénmektedir.

Eylemin baslamasi gereken zamani "@)[a 1" ve
"@( ¥ _]" butonlarini kullanarak girin (min. adim =

10 dakika).

Bir sonraki programli eylemi gortintilemek igin "
butonuna basin. Pazartesi icin ikinci bir eylem
programlanmigsa, "|J)N" hala yanip sonlyor olacak ve
"1 2" gérlinecektir.

Pazartesi icin 5 eylem programlandidini varsayarsak,
tum programli eylemleri géruntilemek igin toplam 5 kere
basmak gerekecektir.

Eylemin durmasi gereken zamani "@(a " ve

"@ (¥ 1" butonlarini kullanarak girin (min. adim =

10 dakika).

@@ butonuna basin. QFF" simgesi gorintilenir.
Bu simge, Unite ayarlanan zamanda duracak demektir.
Pazartesi igin program zamanlayici eylemlerinin tiim
verileri girildiginde programlanan eylemleri onaylamaniz
gerekir.

Saklamak istediginiz son program zamanlayici eyleminin
segili oldugundan emin olun (daha ylksek numarali
program zamanlayici eylemleri silinecektir).

Simdi 2 segenekten birini se¢gmelisiniz:
1. ONAYLA VE BIR SONRAKI GUNE KOPYALA

L :

Gegerli glin igin programlanan program zamanlayici
eylemi ayni zamanda bir sonraki guin icinde gecerli olur:
"E>"ve "® @ " butonlarina ayni anda 5 saniye basarak
"son eylemi onayla ve eylemleri bir sonraki gline
kopyala" fonksiyonunu kullanin. "HAFTANIN GUNU
GOSTERGESI" "lN" yanip sénmesini "J)\ " olarak
degistirecektir.

2. YALNIZ ONAYLA

Lo o

Gegerli glin igin programlanan program zamanlayici
eylemi sadece segilen giin icin gecerli olur: " <>"
butonuna 5 saniye basarak "son eylemi onayla ve bir
sonraki gune git" fonksiyonunu kullanin.

Program modundan c¢ikilir ve yapilan tercihe gore
programlanmis eylemler Pazartesi igin kaydedilir (ve Sali
da olabilir).

HAFTANIN DIGER GUNLERININ PROGRAMLANMASI
Haftanin diger glinlerinin programlanmasi, haftanin ilk gininin

programlanmasiyla aynidir. TJE" yanip sénerek segili guinii

gosterir, eylemler Pazartesiden Saliya kopyalanmissa, "&" ve
"1" sUrekli yanar, Pazartesiden Saliya higbir eylem

kopyalanmamissa sadece "@" gérintilenir.

10
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NOT) Program zamanlayici sunlari yapmaz:

< fan hizini kontrol etmek,

» hava akis yonuni kontrol etmek,

» havalandirma modunu kontrol etmek,

« fan hizini kontrol etmek,

» programlanmis bir ayar noktasi i¢in isletim modunu
degistirmek.

Yukarida listelenen parametreler, program zamanlayiciya
mudahale etmeden manuel olarak ayarlanabilir.

3.4 OPTIMUM iSLETIM
Sistemin ¢alismasini saglamak icin asagidaki dnlemlere uyun.

* Ekran " g " gosterdiginde, yetkili bir servis
gorevlisinden filtreleri temizlemesini isteyin
(Bkz. "4 BAKIM").

* Oda havasi kigin i1sitmada iken veya dig sicaklik 30°C
veya daha yiiksek oldugunda, Isi Geri Kazanimli
Havalandirma iinitesini baypas modunda galigtirmayin.
Ana Unitede veya desarj 1zgarasinda ya da hava besleme
agzi civarinda yogusma suyu olusmasina yol agabilir.

« I liniteyi ve uzaktan kumanday: televizyonlar, radyolar,
miuizik setleri ve diger benzer cihazlardan en az1 m
uzakta tutun.

Carpik resim veya parazite neden olabilir.

* Uzun siire kullaniimadiginda ana gii¢ giris salterini
kapatin. Ana gii¢ salteri agildiginda, sistem gcaligmasa
bile bir miktar elektrik tiiketimi olur.

Enerji tasarrufu igin ana glg giris salterini kapatin. Yeniden
calistinirken, diizglin ¢alisma icin ana glg giris salterini
isletimden 6 saat 6nce agin.

* Sehir suyu veya temiz su kullanin ve yogusma suyu
olugmasina mani olmak i¢in 6nlemler alin. (Yalniz
VKM-GBMV1 serisi)

» Besleme suyu sert su ise nemlendiricinin 6mrii kisalir.
(Yalniz VKM-GBMV1 serisi)
Bir su yumusaticisi kullanin.

» Uzaktan kumandayi i¢ sicaklik ve nemin sirasiyla 0-35°C
ve bagil nem %40-80 araliginin disinda oldugu yerlere
kurmayin.

Arizaya neden olabilir.

» Uzaktan kumandayi iizerine dogrudan giines isiginin
diigebilecegi yerlere kurmayin.
Renk solmasi ve deformasyona neden olabilir.

NOT

» Solenoit vana arizalandiginda, uzaktan kumanda higbir hata
kodu géstermez.
Bu durumdaki kullanim yetersiz nemlendirme ve musluk
suyu tiiketiminde artisa sebep olacaktir.
Solenoit vana isitma sezonunun basinda kontrol edilmelidir.
(Yalniz VKM-GBMV1 serisi)

4 BAKIM
(yalniz yetkili servis personeli igin)

YALNIZCA YETKILI BIR SERVIS GOREVLISININ BAKIM

YAPMASINA iZiN VERILIR

KENDI BASINIZA UNITENIN ICINDEKI ACIKLIGI KONTROL

ETMEYIN.

» Yiksek yerlerde galisma kazalara neden olabilir. Bakim igin
yerel saticinizla temas kurun.

4.1 HAVA FILTRESi BAKIMININ NE ZAMAN
YAPILACAGI

Ekranda " 7" (HAVA FILTRESI TEMIZLEME ZAMANI)
goruntilendiginde hava filtresini temizleyin.

Ayarlanan sure kadar calisacagini gosterecektir.

EN AZ YILDA BiR KEZ (GENEL BURO KULLANIMI iCiN)
(GEREKIRSE HAVA FILTRESINi DAHA SIK TEMIZLEYIN.)
* Yerel saticinizdan hava filtresini temizlemesini isteyin.

« Unite havanin asini kirlendigi bir odada kullaniliyorsa,
temizleme sikligini arttirin.

Filtre isaretini gosteren uzaktan kumandalarda bakimdan
sonra gucu agin ve filtre isareti sifirlama butonuna basin.

* Filtre isaretinin gikacagi zaman ayarini degistirmek
isterseniz yerel saticiniza bagvurun.

—/\ KAz
« Hava filtresini her zaman kullanin.
Hava filtresi kullaniimazsa, isi deg@isim elemanlari

tikanacak, kot performansa ve sonucunda arizaya neden
olabilecektir.

ISI DEGISIM ELEMANININ NE ZAMAN TEMIZLENECEGI

EN AZ iKi YILDA BIR
(GENEL BURO KULLANIMI iGiN)
(GEREKIRSE ELEMANI DAHA SIK TEMIZLEYIN.)

3P130767-4K Turkce
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4.2 SEZONLUK BAKIM
<YALNIZ VKM-GBMV1 SERISi>

4.21 SEZON BASINDA
* Nemlendirme mevsiminin basinda ve sonunda inceleme
yapilmasini yerel saticinizdan isteyin.

Saticilar igin
Bakim kapsami Bakim
Kontrol Kontrol yapilmazsa
edilen parca edilecek Coéziim yasanacak
dgeler sorunlar
Tikanma Yetersiz
" Tikanmigsa )
kontrolG temizlevin nemlen
Slizgeg (80- | yapin yin. dirme.
gozlu) O-ring
catlaklarini g:flialt(ir\i/r?rsa Sizint.
kontrol edin gistirn.
s Yetersiz
Samandirali ?cl)rlllglr:wden nemlen-
anahtarin diiz y[jn dirme.
calismasini allgml orsa Besleme
Besl kontrol edin fem?zlezin suyu tankinin
esleme .
tasmasi.
suyu tanki s
ZayIf fan
. . - gucd.
K;r Il(r(])ntrolu tgecal:i;gh)i/:e Nemlendirme
yap yin. kapasite-
sinde dusuUs.
5:22:}22 Yetersiz
kontrolii nemien-
apin dirme.
éama'ndlrall Calismiyorsa | Besleme
Solenoit vana anahtar yenisiyle suyu tankinin
kontroliine degistirin. tasmasi.
benzer bir (Musluk suyu
tarzda kontrol kullaniminda
edin. artis)

4.3 FAN MOTORUNUN KONTROL EDILMESI

NOT

» Fan arizalandiginda, uzaktan kumanda hata kodu gosterir.

Bu durumdaki kullanim yetersiz havalandirmaya sebep olur.

Hava besleme ve bosaltma fanlari her ay veya iki ayda bir
kontrol edilmelidir.
Basit bir kontrolU asagidaki gibi gerceklestirebilirsiniz.
Esinti akimini kontrol etmek icin ucunda ip veya baska
benzer hafif malzeme bulunan bir gubugu besleme 1zgarasi
ve bosaltma i1zgarasi lzerine tutun.

4.4 NEMLENDIRICI ELEMANIN DEGISTIRILMESI
<YALNIZ VKM-GBMV1 SERISi>

* Nemlendirici elemanin dizenli olarak degistirilmesi gerekir.
Nemlendirici elemani besleme suyu yumusak su ise genel
olarak Ug¢ yilda bir degistiriimelidir, fakat dis etkenlerin
(su kalitesi sert su ise, vs.) yanisira ¢alisma kosullari
(guinde 24 saat klima vs.) da verimli 6mrinu kisaltabilir.

+ Sorulariniz varsa yerel saticiniza bagvurun.

5 SORUN GIDERME

51 ASAGIDAKi DURUMLAR ARIZA DEGILDIR

+ Igletim baglamiyor.

<Belirti>
Uzaktan kumandada " " (merkezi kumandanin
yonetiminde) simgesi gorintileniyor ve ACMA/KAPAMA
butonuna basilmasi ekranin birka¢ saniye yanip sénmesine
neden oluyor.

<Nedeni>
Bu durum Uniteyi merkezi kumanda biriminin kontrol ettigini
gOsterir.
Yanip s6nen ekran uzaktan kumandanin
kullanilamayacagini gdsterir.

<Belirti>
Fan ACMA/KAPAMA butonuna basildiktan 1 dakika sonra
doéndyor.

<Nedeni>
isletimin hazirlik safhasinda oldugunu gosterir.
Yaklagik 1 dakika bekleyin.

* igletim bazen duruyor.

<Belirti>
Uzaktan kumandada "U5" gorintilenir ve igletim durur fakat
ardindan birka¢ dakika sonra tekrar baglar.

<Nedeni>
Uzaktan kumandanin Isi Geri Kazanimli Havalandirma
Unitesi digindaki elektrik gereclerinden guriltu yakaladigini
gOsterir ve Uniteler arasindaki iletisimi 6nleyerek durmalarina
neden olur.
Gurdlta sinyali kayboldugunda galisma otomatik olarak
tekrar baslar.

¢ Uzaktan kumandada "88" goriintiileniyor.

<Belirti>
Gug agildiktan hemen sonra gérintilenir ve birkag saniye
sonra kaybolur.

<Nedeni>
Unitenin uzaktan kumandanin normal olup olmadigini
kontrol ettigini gosterir.
Yalnzi gegici olarak goriintulenir.
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5.2 A$AGIDAKi ARIZALARDAN BiRi OLURSA,
A$AGIDA GOSTERILEN ONLEMLERI ALIN
VE YEREL SATICINIZA BASVURUN

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan onariimalidir.

KENDI BASINIZA UNITENIN ICINDEKI ACIKLIKTA

KONTROL VE OANARIM YAPMAYIN.

— & UYARI

Is1 Geri Kazanimh Havalandirici anormal durumlarda
oldugu zaman (yanan bir seyin kokusu, vs.), enerjiyi kesin
ve yerel saticiniza bagvurun.

Bu kosullar altinda galigmanin surdirilmesi ariza, elektrik
garpmasi ve yanginla sonuglanabilir.

« Unite hig galismiyor.
a. Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.

Onlem: Enerji geri geldikten sonra isletimi tekrar baslatin.

b. Sigortanin yanip yanmadidini kontrol edin.
Onlem: Giicii kapatin.

c. Kesicinin galismis olup olmadigini kontrol edin.
Onlem: Kesici anahtar KAPALI konumda giic girigini
acin.
Kesici anahtar atik konumda gig girigini
acmayin.
(Yerel saticiniza bagvurun.)

ON 2

[oFF] 3

1 Gug devre kesicisi (toprak kagak kesicisi)
2 Tirnak
3 Atik konum

» Sigorta, kesici veya toprak kacgak kesicisi gibi bir
emniyet cihazi sik sik devreye giriyor veya ACMA/
KAPAMA anahtari diizgiin ¢alismiyorsa.

Onlem: Giicii agmayin.

« Uzaktan kumanda butonlar iyi galigsmiyor.
Onlem: Ana gii¢ anahtarini kapatin.

» Eger "5 " (KONTROL), UNITE No. ve iISLETIM lambasi
yanip soniiyor ve ARIZA KODU goriiniiyorsa.

Jouuou

/; ] ﬁ

75 58
] S~
/\j\/ 3 4

ISLETIM lambasi

KONTROL ekrani

ARIZA KODU

Uzerinde ariza olan IC UNITE No.

A WODN -~

Onlem: Model ismini ve ariza kodu gésterimini yerel
saticiniza bildirin.

« Baska arizalar var.
Onlem: Uniteyi durdurun.

Is1 Geri Kazanimli Havalandirici sistemin uzaktan
kumandasinin ariza kodlarinin listesi

Caligma | Kontrol Unite Ariza

lambasi | gostergesi No. kodu Tanim
ACIK | KAPALI Yaglp I¢ hava termistoru arizasi
sonlyor
ACIK | KAPALI Yaﬁlp Dis hava termistorl arizasi
sonlyor
ACIK | KAPALI Yaﬂlp Damperle ilgili ariza
sonlyor
Yanip Yanip Yanip 6A Damperle ilgili ariza +
sonlyor | sénlyor | sénlyor termistor arizasi
Yanip Yanip Yanip A1 Baski devre karti arizasi
sonlyor | sénlyor | sénlyor
ACIK | KAPALI Ya.r.np A Baski devre karti arizasi
sonliyor
Yanip Yanip Yanip AG Kilitli rotor
sonlyor | sénlyor | sénlyor
Yanip Yanip Yanip A8 Gug kaynagi voltaj arizasi
sonuyor | sdniyor | sdniyor
Yanip Yanip Yanip A9 Elektrikli genlesme valfi
sonuyor | soniyor | sdniyor siriicu hatasi
Yanip Yanip Yanip C1 Fan iletisim hatasi
sonlyor | sénlyor | sénlyor
Sivi borusu termistér hatasi
Yanip Yanip Yanip ca (hatali baglanti, baglanti

sonlyor | sénlyor | sénlyor kopuklugu kisa devre,

arizast)

Gaz borusu termistor hatasi
C5 (hatali baglanti, kopuk tel,
kisa devre, arizasi)

Yanip Yanip Yanip
sonlyor | sénlyor | sénlyor

Serpantine giris havasi

Yanip Yanip Yanip termistor hatasi (hatali

sonuyor | soniyor | soniyor o baglanti, baglanti kopuklugu,
kisa devre, arizasi)

Yanip Yanip Yanip U3 Test galistirmasi yapilmamis
sonlyor | sénlyor | sénlyor

Yanip Yanip Yanip CA Dis hava termistor arizasi
sonlyor | sénlyor | sénlyor (serpantin dis hava)

Yanip Yanip Yanip Us Unite ile uzaktan kumanda
sonlyor | sénlyor | sénlyor arasinda iletim hatasi
KAPALI ?(a‘r.np KAPALI Us Uzaktan kumandanin

soénlyor ayarlama hatasi
Yani ANA uzaktan kumanda ile
KAPALI | Y2MP | kapALI us ALT uzaktan kumanda
sonuyor o
arasinda iletim hatasi
KAPALI Yanip Yanip UA I¢ Unite ve uzaktan kumanda

sonlyor | sénlyor ile yanhs kombinasyon

ACIK Ya.ryp ACIK Merkezi kumanda adresi
sonlyor cakiglyor

Yanip Yanip Yanip Unite ile merkezi kontrol
sonuyor | soniyor | soniyor birimi arasinda iletim hatasi

UE

I : Unitede siyah arkaplan iizerine beyaz harfli kodu olan
ariza olmasi durumunda igletim yine de yapilir.
Ancak, en kisa zamanda muayene edilerek onariimasi
temin edilmelidir.
Yukaridakilerden bagka hata kodu gérintilenirse,
s6z konusu sorunun kombine edilmis bir klimadan
veya dig Uniteden kaynaklanma ihtimali vardir.
Ayrintilar icin klimalarla veya dis unitelerle gelen
kullanim kilavuzlarina bakin.

3P130767-4K Turkce
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5.3 YUKARIDA SOZU GEGEN DURUMLAR

HARICINDE SISTEM GEREGI GIiBi GALISMIYOR
VE YUKARIDAKI ARIZALARIN HiGCBiRi ORTADA
YOKSA, YEREL SATICINIZA BASVURUN VE
YETKILIi BiR SERViIS GOREVLiSi TARAFINDAN
ASAGIDAKI PROSEDURLERE GORE SISTEMIN
INCELENMESINI ISTEYIN

Asagidaki arizalar yetkili bir servis gorevlisi tarafindan
kontrol edilmelidir. Kendi basiniza kontrol etmeyin.

Unite hig galigmiyor.

a. Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Enerji geri geldikten sonra igletimi tekrar baglatin.

b. Sigortanin yanip yanmadigini kontrol edin.
Sigortayi degistirin.

c. Kesicinin ¢alismis olup olmadigini kontrol edin.
Yerel saticiniza bagvurun.

d. Gig ve kablo baglantilari ile ilgili bir sorun var mi?
Gucu ve kablo baglantilarini kontrol edin.

e. Fan Unitesi ile ilgili bir sorun var mi?
Fan motorunu ve fani kontrol edin.

Bosaltilan hava miktari az ve bosaltma sesi yiiksek.

a. Hava filtresi ve 1s1 degisim elemaninin tikali olup olma-
digini kontrol edin. (SA ve RA hava filtrelerinin her ikisini
de kontrol edin. Elemanlarin her iki tarafini da kontrol
edin.)

Hava filtresini ve is1 degisim elemanini temizleyin.

Bosaltilan hava miktari biiyiik ve ses de fazla.

a. Hava filtresi ve 1s1 degisim elemaninin takili olup
olmadigini kontrol edin.
Hava filtresini ve is1 degisim elemanini takin.

Kisin genellikle kurur. <Yalniz VKM-GBMV1 serisi>

a. Su besleme servis vanasi agik mi?
Su besleme servis vanasini agin.

b. Nem ayarlayici (sahadan temin edilir) Gzerindeki ayari
¢ok mu disurdiniz?
Ayari duzeltin.

Cok az nemlendirir ya da hi¢ nemlendirmez.
<Yalniz VKM-GBMV1 serisi>
a. Su besleme deposunda su var mi?
b. Su besleniyor mu?
Su saglama borularini kontrol edin ve su tedarikini
saglayin.
c. Siizgeg tikanmis mi?
Slizgeci temizleyin.
d. Solenoit vana bozuk mu (6rn. agiimiyor)?
Solenoit vanay! yenisiyle degistirin.
e. Nemlendirici elemani yirtik mi?
Degistirin.
f. Nemlendirici elemanin su direnci diismis mi?
Nemlendirici elemani degistirin.
g. Kontrol devreleri arizali mi?
Baski devre kartini ve diger elektrikli parcalari degistirin.
h. Samandirali anahtar bozuk mu?
Samandirali anahtari degistirin.
i. Su besleme basinci yeterli mi?
Yeterli basing olacak sekilde yeniden ayarlayin.
j- Su besleme deposunda yabanci madde var mi?
Su besleme deposunu temizleyin.

6 SATIS SONRASI SERVIS VE GARANTI
6.1 SATIS SONRASI SERVIS

— /\ UYARI

+ Unite iizerinde degisiklik yapmayin.
Elektrik carpmasi veya yangina sebep olabilir.

« Uniteyi demonte etmeyin veya onarmayin.
Elektrik carpmasi veya yangina sebep olabilir.
Yerel saticiniza basvurun.

¢ Sogutucu kagagi olursa, ates yaklastirmayin.
Bu Unitede kullanilan sogutucu glvenlidir.
Sogutucu normalde kagak yapmasa da, sogutucu bir odaya
sizar ve fanli isitici, soba, ocak (gazli), vs. gibi gere¢ igindeki
yanicl hava ile temas ederse zehirli gaz Uretilmesine neden
olacaktir.
Sogutucu kagagi arizasi onarildiji zaman, igletime yeniden
baslamadan 6nce servis personelinden sizinti noktasinin
kesin olarak onarildigini dogrulayin.

« Uniteyi kendi baginiza sékmeyin veya yeniden montaj
yapmayin.
Tamamlanmamis kurulumlar, su sizintisina, elektrik
garpmasina veya yangina neden olabilir.
Yerel saticiniza basvurun.

= SATICINIZDAN ONARIM TALEBINDE
BULUNDUGUNUZ ZAMAN, ASAGIDAKI
AYRINTILARI iLGIiLi PERSONELE BILDIRIN:

« Sevkiyat tarihi ve montaj tarihi:

* Ariza:

Personele arizanin ayrintilarini bildirin.

(Uzaktan kumandada gosterilmekte olan ariza kodu.)
« [sim, adres, telefon numarasi

m GARANTI SURESI BITTIKTEN SONRAKi ONARIM

Yerel saticiniza bagvurun. Onarim gerekli olursa, tcretli
servis verilebilir.

m ONEMLIi PARCALARIN MiNiIMUM BULUNDURMA
SURESI

Belirli bir tip klima Uretimden kaldirilsa bile, onunla ilgili
onemli pargalar en az 6 yil tarafimizdan saglanabilir.
Onemli pargalardan kasit klimanin galismasi igin gerekli olan
parcalardir.

= BAKIM VE MUAYENE ONERILERI

Birkag yil kullanildiktan sonra Unitede toz birikeceginden
dolayi, Unitenin performansinda belirli bir dists
gOzlenecektir.

Parcalarina ayirmak ve i¢ temizlik teknik uzmanlik gerektirir,

o nedenle normal bakimdan ayri olarak bir bakim ve

muayene sdzlesmesi (Ucret karsiliginda) yapilmasini

oneririz.
= TAVSIYE EDILEN MUAYENE VE BAKIM

PERIYOTLARI

[Not: Bakim ddénemi garanti suresi ile ayni

degildir.]

Tablo 1 asagidaki kullanim sartlarini varsayar.

» Makinenin sik sik agilip kapatilmadan normal kullanimi.
(Modele gore degismekle beraber, normal kullanimda
makinenin 6 sefer/saatten fazla agilip kapatiimamasini
tavsiye ederiz.)

+ Unitenin galisma saatleri 10 saat/giin ve 2.500 saat/yil
olarak kabul edilmisgtir.
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« Tablo 1 - Muayene Periyodu ve Bakim Periyodu Listeleri

= ASINAN PARGALARIN ONERILEN DEGISTIRME
PERIYOTLARI

[Periyot, garanti siiresi ile ayni degildir.]
» Tablo 2 - Degistirme Periyodu Listeleri

Muavene Bakim periyodu
Ana parganin adi Y [degistirmeler ve/

Periyodu

veya onarimlar]
Elektirik motoru 1-2 ay . 20.000 saat
(fan, damper, vs.) onerilir *1
Baski devre kartlari 25.000 saat
Is1 esanjor elemani 10 yil
Is1 esanjorl 5yil
Sensor (termistor) 1yl 5yl
Uzaktan kumanda ve 25.000 saat
anahtarlar
Drenaj tavasi 8 yil
Genlesme valfi 1yl *2 20.000 saat
Elektromanyetik valf 1yl 20.000 saat
*1:

» Basit bir kontrolii asagidaki gibi gergeklestirebilirsiniz.
Esinti akimini kontrol etmek igin ucunda ip veya baska
benzer hafif malzeme bulunan bir gubugu besleme 1zgarasi
ve bosaltma izgarasi Uzerine tutun.

*2:

» Solenoit vana arizalandiginda, uzaktan kumanda higbir hata
kodu géstermez.

Bu durumdaki kullanim yetersiz nemlendirme ve musluk
suyu tiketiminde artisa sebep olacaktir.
Solenoit vana i1sitma sezonunun basinda kontrol edilmelidir.

Not 1

Bu tablo ana pargalari géstermektedir.

Ayrintilar icin bakim ve muayene s6zlesmesine bakin.

Not 2

Bu bakim periyodu, Grtiiniin mimkin oldugu kadar uzun sture

islevsel olmasini temin igin bakim islemine ihtiya¢ duyulana

kadar gecen onerilen sureleri gbsterir.

Uygun bakim tasarimi igin kullanim (bakim ve muayene

Ucretleri, vs. icin bitce yapma).

Bakim ve muayene sozlesmesinin igerigine bagli olarak,

muayene ve bakim periyotlari gercekte burada belirtilenden

daha kisa olabilir.

Bakim periyodu ve degistirme periyodunun kisaltilmasi
asagidaki durumlarda dikkate alinmahidir.

» Sicak, nemli yerlerde veya sicaklik ve nemin biiyiik oranda
yukselip algaldigi yerlerde.

» Glg dalgalanmasinin (gerilim, frekans, dalga garpilimi, vs.)
yuksek oldugu yerlerde kullanildiginda.

(Izin verilen sinirlar disinda ise kullanilamaz.)

* Carpma ve titresimlerin sik oldugu yerlerde kurulup
kullanildiginda.

» Havada toz, tuz, zararli gaz veya kikurtli asit ve hidrojen
suilfit gibi yag bugusunun bulunabilecegdi zor kosullarda
kullanildiginda.

* Makinenin sik sik ¢alistinlip durduruldugu veya isletim
suresinin uzun oldugu yerlerde kullanildiginda.

(Ornek: 24 saat hava sartlandirma)

» Besleme suyu sert su oldugunda nemlendiricinin dmr

kisalir.

Ana parganin adi Mugyene Deg_|st|rme
periyodu periyodu

Hava filtresi 3yil

Yiiksek verimli filtre 1yl 1wl

(Opsiyonel aksesuar) y

Isi esanjor elemani 2yl 10 yil

Nemlendirici elemani 1yl 3 yil (Not 3)
Not 1

Bu tablo ana pargalari géstermektedir.

Ayrintilar igin bakim ve muayene sdzlegsmesine bakin.

Not 2

Bu bakim periyodu, Griiniin mimkin oldugu kadar uzun sire
islevsel olmasini temin icin bakim islemine ihtiya¢ duyulana
kadar gecen onerilen stureleri gosterir.

Uygun bakim tasarimi igin kullanim (bakim ve muayene
Ucretleri, vs. igin biitce yapma).

Not 3

Nemlendirici elemaninin dmri yaklasik 3 yil (4.000 saat),
saglama suyu sertlik kosulu altinda: 150 mg/l.

(Nemlendirici elemaninin émri yaklasik 1 yil (1.500 saat),
saglama suyu sertlik kosulu altinda: 400 mg/I.)

Yillik galisma saati: 10 saat/giin x 26 giin/

ay x 5 ay = 1.300 saat.

Ayrintilar igin yerel saticinizla temas kurun.

Not: Yetkili saticilarimiz disindaki baska biri tarafindan
parcalara ayirma veya i¢ kisimlarin temizlenmesinden dolayi
olusan hasar garanti kapsamina alinamaz.

s UNITENIN TASINMASI VE BERTARAF EDILMESI

» Toplam entalpi I1s1 eganjoriiniin sékilmesi ve yeniden monte
edilmesi teknik uzmanlik gerektirdiginden ev tasirken yerel
saticinizla gorisun.

* Bu Unitedeki sogutucu kloroflorokarbon igerir.
Uniteyi bertaraf ederken, montajdan kaldirirken ve bakim
yaparken, kiresel gevre tahribatini énleme yerel yasasina
uygun olarak sogutucuyu toplayin.
Ayrintilar igin, yerel saticinizi arayin.

= ARANILACAK YER

Satis sonrasi servis, vs. igin yerel saticinizla gorisun.
m GARANTI SURESI

Garanti suresi: Montajdan sonraki bir yil.
+ Klimanin garanti suresi icinde onarilmasi gerektiginde,
yerel saticiniza bagvurun.

3P130767-4K Turkce
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