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2 O dokumentaciji

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE = Jedinice su oznacene sledeéim simbolom:

B

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do smrtonosnog
strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD PALJENJA —
To znadi da se elektricni i elektronski proizvodi NE smeju meSati

sa nesortiranim otpadom iz domacinstva. NE pokuSavajte sami da
demontirate sistem: demontazu sistema, tretman rashladnog
sredstva, ulja i drugih delova mora da sprovede kvalifikovani
instalater, i moraju biti u skladu sa primenljivim zakonom.

B>

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do opekotina
usled ekstremno visoke ili niske temperature.

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

B>

Ukazuje na situaciju koja moZe da dovede do eksplozije. Jedinice moraju da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju
za obradu, radi ponovne upotrebe, reciklaze i obnavljanja.

UPOZORENJE Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazete u sprecavanju

Ukazuije na situaciju koja moZe da dovede do smrti ili teske potencijalno negativnih posledica po Zivotnu sredinu i ljudsko

povrede. zdravlje. Za viSe informacija, obratite se instalateru ili lokalnim
vlastima.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL = Baterije su oznacene slede¢im simbolom:

OPREZ

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do manje ili

umerene povrede. To znaci da baterije NE smeju da se meSaju sa nesortiranim

otpadom iz domacinstva. Ako je hemijski simbol Stampan ispod
OBAVESTENJE simbola, ovaj hemijski simbol znaci da baterija sadrzi teSke metale
iznad odredene koncentracije.

Moguc¢i hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije moraju da budu tretirane u specijalizovanom

e b P

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do ostecenja
opreme ili imovine.

INFORMACIJA postrOJenJu za obrgdu radlu ponovnev upotrebe. Prvavnnlrn
odlaganjem otpadnih baterija pomaZete u spreCavanju
Ukazuje na korisne savete ili dodatne informacije. potencijalno negativnih posledica po Zivotnu sredinu i ljudsko
Simbol Objasnjenje zdravije.
Pre instalacije, procitajte priru¢nik za instalaciju i
rad, i uputstvo za ozicenje. cen
— e 2 O dokumentaciji
@ Pre obavljanja zadataka na odrzavanju i servisu,

procitajte servisni priru¢nik.
Vie informacija potrazite u priruniku za 2.1 O ovom dokumentu
instalatera i korisnika.

[l

S—

Hvala Vam $to ste nabavili ovaj uredaj. Molimo Vas:

= Cuvajte dokumentaciju radi kasnijeg poredenja.

1.2 Za korisnike Kome je namenjen
= Ako NISTE sigurni kako da upravljate uredajem, obratite se svom Krajnji korisnici
instalateru.
. INFORMACIJA
= Ovaj uredaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i vi§e, osobe sa

Ovaj uredaj je namenjen da ga koriste stru¢njaci ili obuceni
korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili
laici za komercijalnu i kuénu upotrebu.

smanjenim fizickim, ¢ulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa
nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili
uputstva za upotrebu uredaja na bezbedan nacin, i razumeju

opasnosti koje postoje. Deca NE SMEJU da se igraju uredajem. Dokumentacija

Ciscenje i korisnitko odrzavanje NE SMEJU obavljati deca bez

nadzora. Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija
sadrzi:

UPOZORENJE

Da biste sprecili strujne udare ili pozar:

= Opste mere sigurnosti:

= Sigurnosna uputstva koja morate procitati pre rada sa Vasim

= NEMOJTE ispirati uredaj. sistemom.
= NEMOJTE rukovati uredajem mokrim rukama. = Format: Papir (u kutiji unutrasnje jedinice)
= NEMOJTE stavljati predmete koji sadrze vodu na = Uputstvo za upotrebu:
Lzl = Kratko uputstvo za osnovno korid¢enje
@ OBAVESTENJE = Format: Papir (u kutiji unutrasnje jedinice)
= NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na = Uputstvo za korisnika:
uredaj. = Detaljno korak-po-korak uputstvo i informacije za osnovno i
= NEMOJTE sedati, penjati se na proizvod, ili stajati na napredno koriscenje.
njemu.

= Format: Podaci u digitalnoj formi na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije moZete naci na
regionalnoj veb strani Daikin ili preko vaseg instalatera.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B DAIKIN Referentni vodic za korisnike
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3 O sistemu

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim
jezicima su prevodi.

2.2

Pregled referentnog vodic¢a za
korisnike

Poglavlje

Opis

Opste bezbednosne mere

Bezbednosna uputstva koja MORATE
procitati pre rada

O dokumentaciji

Koja dokumentacija za korisnika
postoji

O sistemu

= Radni opseg

= Opis unutradnje
korisni¢kog interfejsa

jedinice i

Pre pustanja u rad

Sta treba uraditi pre pustanja u rad

Rad

Kako i kada koristiti odredene
karakteristike

rad

Stednja energije i optimalan

Kako Stedeti energiju

Odrzavanje i servis

Kako odrzavati i servisirati jedinicu

Resavanje problema

Sta treba uraditi u slu¢aju problema

Uklanjanje na otpad

Kako ukloniti sistem

Recnik

Definicije termina

3

O sistemu

& UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo.

3.1

Unutrasnja jedinica

A

OPREZ

NE ubacuijte prste, Stapove niti druge predmete u ulaz ili
izlaz vazduha. Kada se ventilator okrec¢e velikom brzinom,
izazvace povrede.

INFORMACIJA

Nivo zvuénog pritiska je manji od 70 dBA.

A UPOZORENJE

Nemojte menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati
ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje
ili instaliranje moze da izazove strujni udar ili pozar.
Obratite se vaSem dobavljacu.

Kod sluéajnog curenja rashladnog sredstva, proverite
da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno
sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno,
neotrovno i slabo zapaljivo, ali ¢e se stvoriti otrovni
gasovi ako ono slu€ajno iscuri u prostoriju gde je
prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, Sporeta na gas,
itd. Uvek neka kvalifikovani serviser potvrdi da je mesto
curenja popravljeno pre nastavka rada.

INFORMACIJA

Sledece slike su date kao primer i NE moraju potpuno da
odgovaraju izgledu vaseg sistema.

Ulaz vazduha

Izlaz vazduha

Prednja plo¢a

Servisni poklopac

Mesto za bezi¢ni adapter
Displej unutrasnje jedinice
Senzor Inteligentno oko
Senzor za sobnu temperaturu

-TQ D220 T O

uklanjanje mirisa (bez rama)

j Samo za klasu 50~71: Titanijum apatitski filter za

uklanjanje mirisa (sa ramom)
k Filter za vazduh
| Pokretni poklopci (horizontalne lopatice)
m  Otvori za vazduh (vertikalne lopatice)

Displej unutrasnje jedinice

e

| e —b
o e c
L e —d

=——e
ON/OFF

Prijemnik signala za korisnic¢ki interfejs
Radna lampica

Lampa tajmera

Lampa Inteligentnog oka

e Dugme ON/OFF

Q0T

Dugme za ukljucivanje/iskljucivanje (ON/OFF)

Ukoliko nema korisni¢kog interfejsa, mozete koristiti dugme ON/OFF
na unutradnjoj jedinici da biste poceli/prekinuli rad. Kada se pocne

rad pomoc¢u ovog dugmeta, koriste se sledece postavke:
= Rezim rada = Automatski
= Zadata temperatura = 25°C

= Protok vazduha = Automatski

3.2 O korisnickom interfejsu

Samo za klasu 15~42: Titanijum apatitski filter za

= Direktna sunceva svetlost. NE
direktno suncu.

izlazite korisnicki

interfejs

= Prasina. Prasina na predajniku ili prijemniku signala smanjice
osetljivost. Obrisite prasinu mekom krpom.

Referentni vodi¢ za korisnike
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3 O sistemu

= Fluorescentno svetlo. Signalna komunikacija moze biti
onemogucéena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom
slu€aju, obratite se instalateru.

= Ostali uredaji. Ako signali korisni¢kog interfejsa aktiviraju druge
uredaje, premestite druge uredaje ili se obratite instalateru.

= Zavese. Proverite da signal izmedu jedinice i korisnickog
interfejsa NIJE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

@ OBAVESTENJE
NEMOJTE da ispustite korisnicki interfejs.

= NE dopustite da se korisnicki interfejs pokvasi.

3.21 Komponente: Korisni€ki interfejs

a
~
e
o8
e Y[R b
S . 3888
SATSUN 8 n09:98s8
Far On{pﬂ
p
n
m
|
k
i

Predajnik signala

LCD ekran

Dugme za podeSavanje temperature

Dugme za uklju€ivanje/isklju¢ivanje (ON/OFF)

Dugme za vertikalno njihanje

Dugme za horizontalno njihanje

Dugme za komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka
Dugme za izbor

Osvetlienost dugmeta sata i displeja unutradnje jedinice
Dugmad za operaciju ukljucivanja/iskljucivanja tajmera
(ON/OFF)

Dugmad za nedeljni rad tajmera

Elektronski precista¢ vazduha

Dugme za ekonomic¢an rad i za tihi rad spoljasnje jedinice
Dugme za rezim

Dugme za pojac¢an rad

Dugme ventilatora

—_—_-TQ 00TV

o053 =

3.2.2 Status: LCD korisnicki interfejs
| ON N[G) A e

tg@ 858

“ |\‘

Dy DA 23 g

o< ;'.;"zo

ST 3888
o883

SAT SUN
m Operacija je aktivna

Rezim rada = Automatski

2l

l

Rezim rada = Susenje

2]

“
e

Rezim rada = Grejanje

R

RezZim rada = Hladenje
Rezim rada = Samo ventilator
Aktivna je opcija pojac¢anog rada

Aktivna je opcija ekonomi¢nog rada
Aktivan je tihi rad spoljasnje jedinice

» BACDR

Unutra$nja jedinica prima signal sa korisni¢kog interfejsa
Tekuéa zadata temperatura

@

09
0

Protok vazduha = Automatski
Protok vazduha = Tiha unutrasnja jedinica
Protok vazduha = Veliki

ey D
b {2

] |
Qom

Protok vazduha = Umereno veliki

--'2..
* @ @ @

Protok vazduha = Sredniji

] |

Protok vazduha = Umereno mali

>

Protok vazduha = Mali

D DR Qe

]

@ Aktivna je opcija komfornog rada
"‘m Inteligentno oko je aktivno
= Automatsko vertikalno njihanje je aktivno

.@\\/\. Automatsko horizontalno njihanje je aktivno
«$ Streamer je aktivan

ONE’E}.'BB Moguénost ukljuéenog tajmera (ON) je aktivna

o008 Mogucénost isklju¢enog tajmera (OFF) je aktivna
Moguc¢nost nedeljnog tajmera je aktivna
q.”ﬁ”;%EWED Dan u nedelji
SATSUN

eE'ﬂjE’S Sadasnje vreme

3.23 Da biste radili na korisnickom interfejsu

S T
\ !

a Prijemnik signala

1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku signala na unutrasnjoj
jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrasnja jedinica primi signal sa korisni¢kog
interfejsa, Cucete zvuk:

Zvuk Opis

Bi-bip Operacija pocinje.

Bip Izmene postavki.
Dugacko biiiip Operacija se zaustavlja.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Sobni klima uredaj Daikin
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4 Pre pocetka rada

4 Pre pocéetka rada

4.1 Pregled: Pre pocetka rada

Ovo poglavlje opisuje Sta treba uraditi pre pocetka rada jedinice.

Tipi¢an tok rada

Period pre pocetka rada jedinice se obi¢no sastoji od sledecih faza:

= Stavljanje baterija u korisnicki interfejs.

= Pri¢vr&civanje korisnickog interfejsa na zid.

= Podesavanje osvetljenosti displeja unutrasnje jedinice.
= PodeSavanje sata.

= Uklju€ivanje elektricnog napajanja.

4.2 Da biste ubacili baterije

Baterije ¢e trajati oko 1 godine.
1 Uklonite predniji poklopac.

2 Ubacite obe baterije odjednom.

3 Vratite prednji poklopac.

INFORMACIJA

= Treptanje LCD ekrana ukazuje da se baterija ispraznila.

= UVEK zamenite obe baterije odjednom.

4.3 Da biste pri€vrstili korisni€ki
interfejs na zid

a Korisni¢ki interfejs
b  Zavrtnji (dostupni na terenu)
¢ Drzag korisnickog interfejsa

1 lzaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2 Pri¢vrstite drza¢ zavrtnjima na zid ili sliéno mesto.

3 Okacite korisnicki interfejs na drzac¢ korisni¢kog interfejsa.

4.4 Sat

Ako interni sat unutrasSnje jedinice NIJE postavljen na ispravno
vreme, opcije uklju¢enog tajmera (ON), isklju¢enog tajmera (OFF) i
nedelinog tajmera NECE pravilno raditi. Casovnik mora ponovo da
se podesi:

= Nakon &to je automatski prekidag ISKLJUCIO jedinicu.
= Nakon nestanka struje.

= Nakon zamene baterija u korisni¢kom interfejsu.

441 Da biste podesili sat

Napomena: Ako vreme NIJE pode$eno, trepéu MON, © i 5:00.

1 Pritisnite @

Rezultat: MON i @ trepcu.

"MONZ |
) ,e

SN

[ n ]
[RNR N

2 Pritisnite [kl il %) da podesite trenutni dan u nedelji

. ) A ) .. |select . - .
Napomena: Pritiskanjem [seleet] jli U' brzo se povecava ili smanjuje
podeseno vreme.

Prikazi Dan u nedelji
MON ponedeljak
TUE utorak

WED sreda

THU Cetvrtak

FRI petak

SAT subota

SUN nedelja

3 Pritisnite @

Rezultat: ® trepce.

MON |
19

SN

[ nin]
[RNR N

4 Pritisnite [+l ili **") da biste podesili tagno vreme.

5 Pritisnite @

Rezultat: PodeSavanje je zavrSeno. . trepce.

MON

4.5 Osvetljenost displeja unutrasnje
jedinice

Podesite osvetljenost displeja unutrasnje jedinice po zelji, ili

ISKLJUCITE displej.

451 Da biste podesili osvetljenost displeja
unutrasnje jedinice

1 Drzite pritisnuto @ najmanje 2 sekunde svaki put kada zelite

da promenite podeSavanje.

Rezultat: Osvetljenost ¢e se menjati slede¢i redom: jaka, slaba,
iskljucena.

Referentni vodi¢ za korisnike
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5 Rad

4.6 Da biste ukljucili elektri€no

napajanje
1 Ukljucite automatski prekidac.

Rezultat: Pokretni poklopac unutradnje jedinice ¢e se otvoriti i
zatvoriti da bi se zadao referentni polozaj.

5 Rad

5.1

Koristite sistem u sledeC¢im opsezima temperature i vlaznosti
vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

Radni opseg

U kombinaciji sa spoljasnjom jedinicom RZAG

Hladenje i Grejanje®
susenje®
Spoljasnja temperatura —20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Unutrasnja temperatura 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Unutrasnja vlaznost <80%® —
vazduha

U kombinaciji sa spoljasnjim jedinicama: RXM71N, 2MXM,
3MXM, 4MXM, 5MXM

Hladenje i Grejanje®
susenje®
Spoljasnja temperatura -10~46°C DB -15~24°C DB
-15~18°C WB
Unutrasnja temperatura 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Unutrasnja vlaznost <80%® —

vazduha

U kombinaciji sa drugim spoljasnjim jedinicama

Hladenje i Grejanje®
susenje®
Spoljasnja temperatura -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Unutrasnja temperatura 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Unutradnja vlaznost <80%® —

vazduha

Karakteristika

Zadaci

Rezimi rada i
temperatura

Da biste pokrenuli/zaustavili sistem i
zadali temperaturu:

= U rezimu grejanja i hladenja, zagrejte
ili ohladite sobu.

= U rezimu Samo ventilator, uduvavajte
vazduh u sobu bez grejanja ili
hladenja.

= U rezimu suSenja, smanijite vlaznost
vazduha u sobi.

= U automatskom
odgovaraju¢a temperatura i
rezim se biraju automatski.

rezimu,
radni

+ Smer protoka

vazduha

Da biste podesili smer protoka vazduha
(njihanje ili fiksiran polozaj).

@ Protok vazduha

Da biste podesili koli¢inu vazduha koja
se uduvava u sobu.

Da bi rad bio tisi.

Napredne karakteristike

@ Elektronski precistac
vazduha

Da biste uklonili alergene iz vazduha,
kao $to je plesan, polen, adjuvansi,
virusi, bakterije...

:
V) Ekonomic¢an rad

Da biste koristili sistem kada takode
koristite druge uredaje koji su potrosaci
energije.

Da biste Stedeli energiju.

Tihi rad spoljasnje

jedinice

Da biste smanijili nivo buke spoljasnje
jedinice. Primer: Tokom no¢i.

Ako se radi van preporu¢enog radnog opsega uredaja:
(a) Bezbednosni uredaj moze zaustaviti rad sistema.
(b) Moze se pojaviti kondenzacija na unutrasnjoj jedinici i
kapanje.

5.2 Kada koristiti odredene

karakteristike

MozZete upotrebiti slede¢u tabelu da biste odredili koje karakteristike
cete koristiti:

INFORMACIJA

Rezimi rada: hladenje, susenje i automatski NISU
dostupni kod verzije produkta koja ima samo grejanje.

Komforan rad

Da biste automatski podesili smer
protoka vazduha da efikasnije rashladi
ili zagreje prostoriju.

M)
Inteligentno oko

Da biste sprecili da vazduh dolazi u
direktan kontakt sa ljudima.

Da biste Stedeli energiju kada nema
nikoga u prostoriji.

Pojac¢an rad

Da biste brzo rashladili ili zagrejali
prostoriju.

ON tajmer + OFF

tajmer

Da biste automatski UKLJUCILI ili
ISKLJUCILI sistem.

UEEY) Nedeljni tajmer

Da biste automatski UKLJUCILI ili
ISKLJUCILI sistem na nedeljnoj bazi.

Dodatne karakteristike

Bezi¢na LAN veza

Karakteristika Zadaci

Osnovne karakteristike

Da biste upravljali jedinicom pomoc¢u
pametnih uredaja.

5.3

Rezim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni rezim sistema i zadajte temperaturu kada

Zelite da:

= Zagrejete ili ohladite prostoriju

= Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hladenja

= Smanijite vlaznost vazduha u prostoriji

Sta. Sistem radi na razligite nagine, u zavisnosti od korisnikovog

izbora.

INFORMACIJA

Rezimi rada: hladenje, suSenje i automatski NISU
dostupni kod verzije produkta koja ima samo grejanje.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Sobni klima uredaj Daikin
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5 Rad

Podesavanje Opis 5.4  Protok vazduha
@ Automatski Sistem hladi ili zagreva prostoriju do o o ‘
zadate temperature. On se po potrebi 1 Pritisnite (2] da biste izabrali:
automatski prebacuje sa hladenja na 0] .
grejanje, i obrnuto. =mnlll 5 nivoa protoka vazduha, od "==" do "="
one ey momene ooy, | () e
RIS - " : P S Tihi rad unutrasnje jedinice. Kada je protok vazduha
H Grejanje Sistem zagreva prostoriju do zadate - et "3" buka ko ice od iedinice bic
temperature. podesen na , buka koja poti¢e od jedinice bice
smanjena.

Sistem hladi prostoriju do zadate

* Hladenje
temperature.

Sistem kontroli§e samo protok vazduha
(brzinu i smer protoka vazduha).

@ Ventilator

Sistem NE kontrolise temperaturu.

Dodatne informacije:

= Spoljasnja temperatura. Efekat hladenja i grejanja sistema
smanjuje se kada je spoljasnja temperatura suviSe visoka ili
suviSe niska.

= Operacija odmrzavanja. Tokom operacije grejanja, moguca je
pojava zamrzavanja na spoljasnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta
grejanja. U tom slu€aju, sistem se automatski prebacuje na
operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije
odmrzavanja, vru¢ vazduh NE duva iz unutrasnje jedinice.

= Senzor vlaznosti. KontroliSite vlaznost smanjivanjem vlaznosti
tokom postupka hladenja.

5.31 Da biste poceli/zaustavili rad i zadali
temperaturu

KeIYD.: Jedinica radi.

I.M: Rezim rada = Automatski

@: Rezim rada = SuSenje

*: Rezim rada = Hladenje

S
95 Re#im rada = Grejanje

'2‘: Rezim rada = Samo ventilator

®
i
338"0: Pokazuje zadatu temperaturu.
1 Pritisnite jednom ili vise puta da biste izabrali rezim
rada.

Rezultat: Rezim ¢e biti zadat na sledec¢i nacin:

2 = O = & =) & ==p > =

2 Pritisnite @ da biste poceli rad.
Rezultat: mi izabrani rezim se prikazuje na LCD ekranu.
3 Pritisnite ') ili (e jednom ili vige puta da biste snizili ili podigli

temperaturu.
Operacija Operacija Automatski Operacija
hladenja grejanja rad susenja ili
samo rad
ventilatora
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Napomena: Kada koristite rezim susenja ili samo rad ventilatora,
ne mozete podeSavati temperaturu.

4 Pritisnite @ da biste prekinuli rad.

Rezultat: @l] nestaje sa LCD ekrana. Radna lampica se
iskljucuje.

INFORMACIJA

= Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod
hladenja, grejanja ili automatskog rezima. Ventilator ¢e
da se zaustavi.

» Kada koristite radni rezim su$enja, NE MOZETE da
podes$avate protok vazduha.

541 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite da biste promenili podeSavanje za protok vazduha
prema slede¢em redosledu:

5.5 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po Zelji.

Sta. Sistem drugadije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od
korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni polozaj). To se postize
pomeranjem horizontalnih lopatica (obrtnih poklopaca) ili vertikalnih
lopatica (otvora za vazduh).

Podesavanje Smer protoka vazduha

C% Vertikalno automatsko |~ °kre¢e se gore i dole.

njihanje

I, Horizontalno | Pokrede se sa jedne na drugu stranu.

automatsko njihanje

Pokrece se istovremeno gore-dole, i sa

C%w@\\,\- 3-Dsmer |
jedne na drugu stranu

protoka vazduha

[—] Ostaje u fiksnom polozaju.

OPREZ

= UVEK Kkoristite korisnicki interfejs da podesite polozaj
pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se
pokretni poklopac i otvor za vazduh njiSu, a rukom ih na
silu pomerate, mehanizam ¢e se polomiti.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od rezima rada. Pokretni
poklopac ¢e se zaustaviti u gornjem polozaju kada se promeni
protok vazduha na mali tokom podeSavanja njihanja nagore i nadole.

a Opseg pokretnog poklopca kod operacije hladenja ili
susenja

b  Opseg pokretnog poklopca kod operacije grejanja

¢ Opseg pokretnog poklopca kod operacije samo rad
ventilator

Referentni vodi¢ za korisnike
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5 Rad

5.51 Da biste podesili vertikalni smer protoka
vazduha

1 Pritisnite C@ ),

Rezultat: (% se pojavljuje na LCD ekranu. Pokretni poklopci
(horizontalne lopatice) ¢e poceti da se njiSu.

2 Da biste koristili fiksni polozaj, pritisnite kada pokretni
poklopci dostignu Zeljeni polozaj.

Rezultat: CE: nestaje sa LCD ekrana. Pokretni poklopci ¢e
prestati da se krecu.

5.5.2 Da biste podesili horizontalni smer
protoka vazduha

1 Pritisnite (4 ).

Rezultat: iy, se pojavljuje na LCD ekranu. Otvori za vazduh
(vertikalne lopatice) ¢e poceti da se njiSu.

2 Da biste koristili fiksni polozaj, pritisnite kada otvori za
vazduh dostignu zeljeni polozaj.

Rezultat: Y, nestaje sa LCD ekrana. Otvori za vazduh ¢e
prestati da se krecu.

INFORMACIJA

Ako se uredaj montira u uglu prostorije, smer otvora za
vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost ce
opasti ako zid blokira vazduh.

5.5.3 Da biste koristili 3-D smer protoka
vazduha

1 Pritisnite 1ETY]

Rezultat: (5— i iy, se pojavljuju na LCD ekranu. Pokretni
poklopci (horizontalne lopatice) i otvori za vazduh (vertikalne
lopatice) ¢e poceti da se njisu.

2 Da biste koristili fiksni poloZaj, pritisnite i kada

pokretni poklopci i otvori za vazduh dostignu Zeljeni polozaj.

Rezultat: C% i !L“\)v nestaju sa LCD ekrana. Pokretni poklopci i
otvori za vazduh ¢e prestati da se krecu.

5.6 Komforan protok vazduha i rad
Inteligentnog oka

Operacije Komforan protok vazduha i Inteligentno oko mozete
koristiti odvojeno, ili ih kombinovati.

5.6.1 Operacija komfornog protoka vazduha

Ova operacija moze da se koristi u radnom rezimu grejanja ili
hladenja. Ona obezbeduje prijatan povetarac koji NE dolazi u
direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podeSava fiksni
polozaj za protok vazduha nagore u rezimu hladenja, a nadole u
rezimu grejanja.

Rezim hladenja Rezim grejanja

INFORMACIJA

Operacije poja¢anog rada i komfornog protoka vazduha
NE MOGU se Koristiti istovremeno. Poslednja izabrana
funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko
njihanje, operacija komfornog protoka vazduha c¢e biti
otkazana.

5.6.2 Operacija Inteligentno oko

Sistem automatski podeSava smer protoka vazduha i temperaturu, u
zavisnosti od detektovanja ljudskog kretanja, kako bi se izbegao
direktan kontakt sa ljudima. Ako se tokom 20 minuta ne detektuje
pokret, onda sistem prelazi u rezim Stednje energije:

Operacija Stednja energije

Grejanje

Temperatura se smanjuje za 2°C.

Hladenje i suSenje |Ako je temperatura u prostoriji:
= <30°C, temperatura se povecava za 2°C

= 230°C, temperatura se povec¢ava za 1°C

Samo ventilator Smanjuje se protok vazduha.

@ OBAVESTENJE

= NEMOJTE udarati niti gurati senzor Inteligentno oko.
To moZe da dovede do kvara.

= NEMOJTE postavljati velike predmete pored senzora
Inteligentno oko.

INFORMACIJA

Operacije pojacanog ili no¢nog rada NE MOGU se Koristiti
istovremeno sa radom inteligentnog oka. Poslednja
izabrana funkcija ima prioritet.

= Opseg detekcije. Do 7 m.

Vertikalni ugao (pogled sa
strane)

Horizontalni ugao (pogled
odozgo)

= Osetljivost detekcije. Menja se u zavisnosti od lokacije, broja
osoba u prostoriji, temperaturnog opsega, itd.

= Greske detekcije. Senzor moze pogresno da detektuje kuéne
ljubimce, suncevu svetlost, zavese koje leprsaju, itd.

5.6.3 Da biste poceli/prekinuli operaciju
komfornog rada i operaciju Inteligentno
oko

1 Pritisnite jednom ili viSe puta.

Rezultat: PodeSavanje ¢e se promeniti na sledeéi nacin:

‘ —'I Displej Operacija
— — _
@ Komforni protok vazduha
”‘\\\ Inteligentno oko
\
— @H:‘ﬂ Komforan protok vazduha i
Inteligentno oko

— Obe funkcije su deaktivirane
Napomena: Ako ima ljudi u blizini prednje strane unutrasnje
jedinice, ili ako ima previSe ljudi, koristite obe operacije u isto vreme.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B DAIKIN Referentni vodi¢ za korisnike
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5 Rad

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola
ne nestanu sa LCD ekrana.

5.7 Operacija pojaéanog rada

Ovom operacijom se brzo postize maksimalni efekat grejanja/
hladenja u bilo kom radnom rezimu. Mozete dobiti maksimalni
kapacitet.

INFORMACIJA

Operacija pojatanog rada NE MOZE se koristiti sa
operacijama ekonomi¢nog rada, komfornog protoka
vazduha, Inteligentno oko i tihi rad spoljasnje jedinice.
Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojaéanog rada NECE povecati kapacitet
jedinice ako ona ve¢ radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.71 Da biste poceli/prekinuli operaciju
pojac¢anog rada

1 Pritisnite da biste poceli rad.
Rezultat: LP se prikazuje na LCD ekranu. Operacija

pojacanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraca na
prethodno zadati rezim.

Protok vazduha
= Da bi efekat grejanja/hladenja

Rezim

Grejanje/hladenje/automatski

bio maksimalan, kapacitet
spoljadnje jedinice se
povecava.

= Protok vazduha je fiksiran na
maksimalnu vrednost i NE
MOZE se menjati.

= Temperatura se moze podesiti
samo u automatskom rezimu.

INFORMACIJA

= Operacije pojac¢anog i ekonomi¢nog rada NE MOGU se
koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima
prioritet.

Operacija ekonomi¢nog rada smanjuje potrosnju
energije spoljaSnje jedinice ograniCavanjem brzine
rotacije kompresora. Ako je potro$nja energije vec
mala, operacija ekonomiénog rada NECE dodatno
smanijiti potrosnju energije.

5.8.2

Koristite tihi rad unutrasnje jedinice kada zZelite da smanjite nivo
buke spoljadnje jedinice. Primer: Tokom nodi.

INFORMACIJA

= Operacija poja¢anog rada i tihi rad spoljasnje jedinice
NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana
funkcija ima prioritet.

Tihi rad unutrasnje jedinice

Ova funkcija je dostupna samo kod automatskog rada i
operacija hladenja i grejanja.

Tihi rad spoljasnje jedinice ograni€ava brzinu rotacije
kompresora. Ako je brzina rotacije kompresora veé
mala, tihi rad spoljasnje jedinice NECE dodatno
smanijiti brzinu rotacije kompresora.

5.8.3 Da biste poceli/prekinuli operaciju
ekonomicnog rada i tihi rad spoljasnje
jedinice

1 Pritisnite jednom ili vige puta.

Rezultat: PodeSavanje ¢e se promeniti na sledeci nacin.

I-»Y—»ﬁ@—»@ '\':—>><—|

Susenje = Zadata temperatura je snizena
za 2,5°C.
= Protok vazduha je malo

povecan.

Protok vazduha je fiksiran na
maksimalnu vrednost.

Samo ventilator

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: L;:‘ nestaje sa LCD ekrana.
Napomena: Operacija poja¢anog rada moze se podesiti samo dok

jedinica radi. Ako pritisnete , operacija ¢e biti otkazana;

nestaje sa LCD ekrana.

5.8 Operacija ekonomi€énog rada i tihi
rad spoljasnje jedinice

5.8.1 Ekonomic¢an rad

To je funkcija koja omogucéava efikasan rad putem ogranic¢avanja
vrednosti maksimalne potros$nje struje. Ova funkcija je korisna u
slu¢ajevima kada treba obratiti paznju na to da se automatski
prekida¢ ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uredaja.

Prikazi Operacija
~ Ekonomi¢an rad
@ Tihi rad spoljasnje jedinice

Ekonomican rad i tihi rad
spoljasnje jedinice

B

— Obe funkcije su deaktivirane

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola
ne nestanu sa LCD ekrana.
Napomena: Operacija ekonomi¢nog rada moze se podesiti samo
dok jedinica radi. Pritiskom na podeSavanje se ponistava, i ~
nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: @ ostaje na LCD ekranu, ¢ak i ako iskljucite jedinicu
pomocu korisni¢kog interfejsa ili prekidaca ON/OFF unutrasnje
jedinice.

5.9 Operacija prec€iSs¢avanja vazduha
pomocu brzog elektronskog
precistaca

Elektronski precista¢ Streamer stvara elektrone velike brzine sa

velikim oksidacionim potencijalom, koji smanjuju neprijatne mirise i

koli€inu virusa. Zajedno sa titanijum apatitskim filterom za uklanjanje
mirisa i filterima za vazduh, preci§¢ava vazduh u prostoriji.

Referentni vodi¢ za korisnike

10

DAIKIN

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Sobni klima uredaj Daikin
4P518786-3C — 2018.09



5 Rad

INFORMACIJA

= Elektroni velike brzine nastaju i odlaze u jedinicu, da bi
se osigurao bezbedan rad.

= Praznjenje elektronskog precistaca Streamer moze da
proizvede Sisteci zvuk.

= Ako protok vazduha oslabi, praznjenje elektronskog
precistaCa Streamer moze privremeno da se prekine,
kako bi se sprecila pojava mirisa ozona.

5.9.1 Da biste poceli/prekinuli rad brzog
elektronskog precéistaca

1 Pritisnite C<€ ).

Rezultat: €€ se prikazuje na LCD ekranu, i vazduh u prostoriji
se preciScava.

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite <.

Rezultat: €€ nestaje sa LCD ekrana, i operacija se prekida.

5.10 Operacija isklju€ivanje/
ukljuéivanje tajmera (OFF/ON)
Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima
uredaja na uklju¢ivanje/isklju¢ivanje tokom noc¢i ili ujutru. Takode
mozete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

INFORMACIJA

Ponovo programirajte tajmer u slede¢im slu¢ajevima:

= Automatski prekidac je iskljucio jedinicu.
= Nestanak struje.

= Nakon zamene baterija u korisni¢kom interfejsu.

INFORMACIJA

Sat MORA biti pravilno podeSen pre koriS¢enja bilo koje
funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili
sat" [» 6].

5.10.1 Da biste poceli/prekinuli operaciju

isklju€ivanja tajmera (OFF)
1 Pritisnite da biste poceli rad.

1070
Rezultat: L).LII se prikazuje na LCD ekranu, lampica
tajmera se pali, i OFF trepce. @ i dan u nedelji nestaju sa LCD
ekrana.

T OO0
OFF. LIl

v

2 Da biste promenili podeSavanje vremena, pritisnite @ ili @j
3 Pritisnite ponovo.
Rezultat: OFF i pode3eno vreme se prikazuje na LCD ekranu.
Rezultat: Lampica tajmera se ukljucuje.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne @ ili @ podeSeno vreme se
povec¢ava za 10 minuta. Ako drzite dugme pritisnuto,
podeSavanje Ce se brzo menjati.

4 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite (Ccancel ],

-0
Rezultat: kd.LIL) i OFF nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera
se gasi. @ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu.

INFORMACIJA

Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladisti
u memoriji. Memorija ¢e se resetovati kada se zamene
baterije korisni¢kog interfejsa.

Upotreba noénog rezima podesavanja u kombinaciji sa
iskljuc¢ivanjem tajmera

Klima uredaj automatski podeSava zadatu temperaturu
(0,5°C navi$e kod hladenja, 2,0°C nanize kod grejanja) da
bi se sprecilo preterano hladenje/grejanje i obezbedila
udobna temperatura za spavanje.

5.10.2 Da biste poceli/prekinuli operaciju
ukljucivanja tajmera (ON)

1 Pritisnite da biste poceli rad.

E'-l'u'l
Rezultat: LI.LILI se prikazuje na LCD ekranu, lampica

tajmera se pali, i ON trepce. @ i dan u nedelji nestaju sa LCD
ekrana.

oic 600

2 Da biste promenili podeSavanje vremena, pritisnite @ ili Lsiecj
3 Pritisnite ponovo.

Rezultat: ON i podeSeno vreme se prikazuje na LCD ekranu.
Lampica tajmera se ukljuCuje.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne seloc| &‘J podeseno vreme se
pove¢ava za 10 minuta. Ako drzite dugme pritisnuto,
podeSavanje ¢e se brzo menjati.

4 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite .

S-l'“'l
Rezultat: L)) i ON nestaje sa LCD ekrana, i lampica
tajmera se gasi. @ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu.

5.10.3 Da bi se kombinovalo iskljuéivanje i
ukljuc€ivanje tajmera
1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.10.1 Da biste poceli/
prekinuli operaciju iskljuivanja tajmera (OFF)" [ 11] i
"5.10.2 Da biste poceli/prekinuli operaciju uklju€ivanja tajmera
(ON)" > 11].

Rezultat: OFFiON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:
Displej Sadasnje Podesite dok...|Operacija
vreme
loe 100 6:00 jedinica radi.  |Zaustavlja se u
o 'n_‘gg 7:00, a pocinje

= u 14:00.
jedinica NE Pocinje u 14:00.
radi.

Napomena: Ako je podeSavanje tajmera aktivno, tekuce vreme se
NE prikazuje na LCD ekranu.

5.11 Operacija nedeljnog tajmera

Pomoc¢u ove operacije, mozete da ustedite do 4 podeSavanja
tajmera za svaki dan u nedelji.

Primer: Napravite razli¢ito podeSavanje od ponedeljka do petka, i
razlicito podeSavanje za vikend.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Dan u nedelji Primer podesavanja ON — —
onedeljak m o W w I | o | ]
P ! ON OFF‘ - ‘SS\ON on;
- Zadajte do AERR P -
4 podesavanja. 6:00 8:30 17:30 22:00 Prikazi Karakteristika
ON Tajmer UKLJUCEN
utorak~petak E [ ] J
ON OFF _ , ON OFF OFF Tajmer ISKLJUCEN
= Koristite rezim kopiranja y“ \ | \ W & P Bri -
ako su pode$avanja ista| 6:00 8:30 17:30 22:00 razno rise rezervaciu
kao za ponedeljak. 5 Pritisnite (Next ),
subota - Rezultat: Rezim ukljugen/iskljugen tajmer (ON/OFF) je
= Nema podesavanja podesen. BXIEEWD i vreme trepcu.
tajmera IR i,
nedelja 2 ‘4 JBIER - L0
ON__OFF, _ OFF ON
+ Zadajte do[{ [ []] e o [ 1] ’
4 podesavanja. 8:00 10:00 19:00 21:00

» PodeSavanje ON-ON-ON-ON. Omoguc¢ava da se planira rezim
rada i podesi temperatura.

= PodesSavanje OFF-OFF-OFF-OFF.Samo vreme isklju€ivanja se
moze podesiti za svaki dan.

Napomena: Obavezno usmerite Kkorisni¢ki interfejs prema
unutradnjoj jedinici, i proverite da li ima prijemnog zvuka dok
podeSavate operaciju nedeljnog tajmera.

INFORMACIJA

Sat MORA biti pravilno podeSen pre koriS¢enja bilo koje
funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili
sat" [» 6].

INFORMACIJA

= Operacije nedeljnog tajmera i ukljucivanje/iskljucivanje
tajmera (ON/OFF) NE MOGU se koristiti istovremeno.
Operacija uklju€ivanja/isklju¢ivanja tajmera (ON/OFF)
ima prioritet. Nedeljni tajmer ¢e biti u stanju
pripravnosti, nestaje sa LCD ekrana. Kada je
ON/OFF tajmer zavrSen, nedeljni tajmer postaje
aktivan.

= Dan u nedelji, rezim tajmer ON/OFF, vreme i
temperatura (samo za ukljuéen tajmer) mogu se
podesiti  pomoéu  nedeljnog tajmera.  Ostala
podeSavanja se zasnivaju na prethodnom podesavanju
za ukljucen tajmer.

5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog
tajmera
1 Pritisnite (€],
Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekuci
dan.
MON
[}
’

e s Select| . A . . . - .
2 Pritisnite L_J' ili Iseect| da biste izabrali dan u nedelji i broj
rezervacije.

3 Pritisnite (_Next ),
Rezultat: Dan u nedelji je podesen. (OXIERY i ON trepcu.

N I B
- @WEEKLY O,N\‘

oo

4 pritisnite 0% ili (4] da biste izabrali rezim.

Rezultat: PodeSavanje ¢e se promeniti na sledeéi nacin:

Napomena: Pritisnite da biste se vratili na prethodni
ekran. Ako je izabrana opcija prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite Ll‘J ili @ da biste odabrali vreme. Vreme se moze
podesiti izmedu 0:00~23:50 ¢asova, u intervalima od 10 minuta.

7 Pritisnite [_Next ),
Rezultat: Vreme je podeseno, a (QXIEM i temperatura trepcu.

L I}

i O WEEKL N

oo

L4

\85/
s i~
i

Napomena: Pritisnite da biste se vratili na prethodni
ekran. Ako je izabrana opcija tajmer ISKLJUCEN, nastavite na korak
9.

8 Pritisnite "% ili =) da biste odabrali Zeljenu temperaturu.

Napomena: Zadata temperatura za nedeljni tajmer se prikazuje
samo kada se podeSava rezim nedeljnog tajmera.

INFORMACIJA

Temperatura se moze podesiti izmedu 10~32°C na
korisnickom interfejsu. U rezimu hladenja i automatskog
rada, jedinica ¢e raditi na najmanje 18°C ¢ak i ako je
podeSena na 10~17°C. U rezimu grejanja, jedinica ce raditi
na najviSe 30°C Cak i ako je podesSena na 31~32°C.

9 Pritisnite .

Rezultat: Temperatura i vreme su podeseni za UKLJUCEN
tajmer. Vreme je podeSeno za ISKLJUCEN tajmer. Lampica
tajmera svetli narandzasto.

Rezultat: Prikazuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da biste podesili drugu
rezervaciju, ili pritisnite (& ] da biste dovrSili podeSavanje.

Rezultat: BXIEEM se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Rezervacija se moze kopirati sa istim podeSavanjima
za slede¢i dan. Pogledajte "5.11.2 Da Dbiste kopirali
rezervacije" [» 12].

5.11.2 Da biste kopirali rezervacije

Rezervacija se moze kopirati za drugi dan. Bi¢e kopirana cela
rezervacija izabranog dana u nedelji.

1 Pritisnite €.
2 Pritisnite m ili @ da biste izabrali dan koji ¢ete kopirati.
3 Pritisnite (Copy ),

Rezultat: Bice kopirana rezervacija izabranog dana u nedelji.

Referentni vodi¢ za korisnike
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5 Rad

LP

W,

B WEEKLY |8
TTUE"

]
)

4  Pritisnite @ ili @ da biste izabrali ciljni dan u nedelji.
5 Pritisnite [_CopY_ ),

Rezultat: Rezervacija je kopirana na izabrani dan, i lampica tajmera
svetli narandzasto.

O'FO

L

\\ [ //

- (GXEE) - ON 10

“TFUEY NN
5

Napomena: Da biste kopirali za sledeéi dan, ponovite postupak.
6 Pritisnite (_© ] da biste dovrsili podeSavanije.
Rezultat: PXEEM se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Da biste promenili podeSavanje za rezervaciju nakon
kopiranja, pogledajte "5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog
tajmera" » 12].

5.11.3 Da biste potvrdili rezervacije

MozZete potvrditi da li su sve rezervacije podeSene prema vasim
potrebama.

1 Pritisnite L ® 1.

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekuci
dan.

ON I
TUE LI

2%

2 Pritisnite 0*J ili [<4al da biste izabrali dan u nedelji i broj

rezervacije koji treba potvrditi, i da biste videli detalje
rezervacije.
Napomena: Da biste promenili podeSavanje za rezervaciju,

pogledajte "5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog
tajmera" » 12].

3 Pritisnite (_®_] da biste izali iz rezima potvrdivanja.

5.11.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali
operaciju nedeljnog tajmera

1 Da biste deaktivirali nedeljni tajmer, pritisnite dok se
[OXI[EE® prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: (QMELAY nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se
gasi.

2 Da biste ponovo aktivirali nedeljni tajmer, ponovo pritisnite

(Weskiy |

Rezultat: Poslednji podeSeni rezim rezervacije ¢e biti upotrebljen.
5.11.5 Da biste izbrisali rezervacije

Da biste izbrisali pojedinaéne rezervacije

Koristite ovu funkciju ako Zelite da izbriSete podeSavanje za
pojedinacnu rezervaciju.

1 Pritisnite L ® 1.

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije.

2 Pritisnite @ ili @ da biste izabrali dan u nedelji koji ¢ete
izbrisati.

3 Pritisnite [Next ),
Rezultat: OMIEL®] ON i OFF trepéu.
4 Pritisnite Lsiuj ili @ i izaberite "prazno".

Rezultat: PodeSavanje ¢e se promeniti na sledeéi nacin:
JoN~ T T

5 Pritisnite [_Next ),

Rezultat: |zabrana rezervacija je izbrisana.
6 Pritisnite € ] da biste izasli.

Rezultat: Preostale rezervacije e biti aktivne.

Da biste izbrisali rezervaciju za svaki dan u nedelji

Koristite ovu funkciju ako Zzelite da izbriSete sva podeSavanja za
rezervaciju za jedan dan u nedelji. To se moZe koristiti u rezimu
potvrdivanja ili podeSavanja.

1 Pritisnite @ ili @ da biste izabrali dan u nedelji koji ¢ete
izbrisati.
2 Drzite pritisnuto oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za izabrani dan ¢e biti izbrisane.

Da biste izbrisali sve rezervacije

Koristite ovu funkciju ako Zelite odjednom da izbriSete sve
rezervacije za sve dane u nedelji. Ovaj postupak NE MOZE da se
koristi u rezimu podesavanja.

1 Drzite oko 5 sekundi na poc¢etnom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije ¢e biti izbrisane.

5.12 Bezi¢éna LAN veza

Klijent treba da obezbedi sledece:

= Pametni telefon, tablet ili drugi pametni uredaj sa jednim od
sledecih operativnih sistema:

= Android 4.0.3 ili noviji

= i0S 7.1.2ili noviji
= Internet vezu i komunikacioni uredaj, kao $to je modem, ruter itd.
= Mesto pristupa bezi¢noj LAN mrezi

= Instaliranu besplatnu aplikaciju Daikin Online Controller (Mrezni
upravlja¢ Daikin)

5.12.1 Mere predostroznosti prilikom upotrebe

bezicnog adaptera

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

= Medicinske opreme. Npr. osobe koje koriste srane pejsmejkere
ili defibrilatore. Ovaj proizvod moze da izazove elektromagnetnu
interferenciju.

= Opreme za automatsku kontrolu. Npr. automatska vrata ili
oprema za pozarni alarm. Ovaj proizvod mozZe da izazove
pogresSno reagovanje opreme.

= Mikrotalasne pecénice. Moze da utiCe na bezicne LAN
komunikacije.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Sobni klima uredaj Daikin
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5 Rad

5.12.2 Da biste instalirali aplikaciju Daikin Online
Controller

1 Otvorite:

= Google Play za uredaje koji koriste Android.
= App Store za uredaje koji koriste iOS.

2 Potrazite Daikin Online Controller.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste izvrsili instalaciju.

5.12.3 Komponente beziénog adaptera

( h
Y manxmg

pRUN ———a

he ——b

Lampica RUN (narandzasta)
Lampica AP (Zuta)

Dugme SETUP

Dugme MODE

Dugme POWER

®Q0TOQ

Namena

RUN Svetli kada se povezuje sa ruterom (pristupna tacka
za bezi€nu LAN mrezu).

AP Svetli kada je direktno povezana sa pametnim
telefonom.

SETUP Koristiti kada se povezuje sa ruterom (pristupna tacka

za bezi€nu LAN mrezu).

MODE Prebacuje se sa jednog rezima na drugi (RUN/AP)
kada se drzi pritisnuto.
POWER UKLJUCUJE i ISKLJUCUJE WLAN adapter kada se

pritisne.

5.13 O Multi sistemu

Kod Multi sistema, 1 spoljasnja jedinica je povezana sa vise
unutrasnjih jedinica.

A ] =
\ \

c D —

y ¢ w

ol

Podesavanje prioritetne sobe

5.13.1

Za podeSavanije prioritetne sobe potrebno je inicijalno programiranje
tokom instalacije. Za viSe informacija, obratite se ovlaS¢enom
distributeru.

Kada je podesavanje prioritetne sobe neaktivno ili
ne postoji

Kada radi viSe od 1 unutrasnje jedinice, prioritet se daje jedinici koja
je prva ukljuCena. Podesite ostale jedinice na isti reZim rada. U
suprotnom, one ¢e preci u rezim pripravnosti, i radna lampica ¢e da
trepce (NE ukazuje na kvar).

lzuzeci: Ako je prva jedinica koja je uklju¢ena pode$ena na rezim
samo ventilator, a zatim je u drugoj sobi podeSen rezim grejanje,
prioritet ¢e se dati jedinici podeSenoj na rezim grejanja. Prva jedinica
¢e preci u stanje pripravnosti, i radna lampica ¢e da trepce.

INFORMACIJA

= Radni rezimi hladenje, suSenje i "samo ventilator"
mogu se Koristiti istovremeno.

= Automatski rezim rada automatski bira hladenje ili
grejanje, u zavisnosti od sobne temperature. Ako je za
sve jedinice odabran automatski rezim rada, sve
jedinice ¢e raditi u rezimu prve jedinice koja je
uklju€ena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljasnje jedinice
Pogledajte "5.8.2 Tihi rad unutrasnje jedinice" [» 10].

1 Podesite tihi rad spoljasnje jedinice u svim sobama Kkoristeci
korisnicke interfejse jedinica.

2 Da biste otkazali tihi rad spoljasnje jedinice, moZete zaustaviti
rad u 1 sobi pomocu korisni¢kog interfejsa.

Rezultat: Rad ¢e se prekinuti u svim sobama. () Ce ostati na
displeju ostalih korisni¢kih interfejsa.

3 Da biste uklonili simbol sa ostalih korisnickih interfejsa,
zaustavite tihi rad spoljasnje jedinice u svim sobama posebno.

Rezultat: Simbol L ée nestati.

Kada je podesavanje prioritetne sobe aktivno
MozZete da izaberete razliCite rezime rada za svaku sobu.
Primer: Soba A ima prioritet, izabran je rezim hladenja.

Rezim rada u sobi B, C, D |Status sobe B, Ci D

Hladenje, susenje ili samo |Tekuéi rezim rada zadrzan
ventilator

Grejanje ReZim pripravnosti. Rad se nastavlja
kada soba A prestane da radi.
Automatski Ako se operacija hladenja nastavi. Ako

grejne jedinice predu u rezim
pripravnosti. Rad se nastavlja kada
soba A prestane da radi.

Prioritet kada se koristi poja¢ani rad
Primer: Soba A ima prioritet. Sobe B, C i D rade.
1 Podesite opciju pojacanog rada u sobi A.

Rezultat: Kapacitet u sobi A je povecan. Efikasnost hladenja ili
grejanja u sobama B, C i D moze biti malo smanjena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljasnje jedinice
Primer: Soba A ima prioritet.
2 Podesite tihi rad spoljasnje jedinice na jednoj jedinici.
Rezultat: Sve jedinice odjednom prelaze na tihi rad spoljasnje
jedinice.

5.13.2 No¢ni tihi rezim

Za noc¢ni tihi rezim potrebno je inicijalno programiranje tokom
instalacije. Za pomo¢ se obratite distributeru. Ovaj rezim smanjuje
buku pri radu spoljasnje jedinice tokom noé¢i smanjenjem efikasnosti
hladenja.

Referentni vodi¢ za korisnike
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6 Usteda energije i optimalan rad

No¢éni tihi rezim se aktivira automatski kada temperatura opadne
>5°C ispod najviSe temperature koja je zabeleZzena toga dana.

5.13.3 Zaklju¢avanje rezima hladenja/grejanja

Za zakljuCavanje rezima hladenja/grejanja potrebno je inicijalno
programiranje tokom instalacije. Za viSe informacija, obratite se
ovlaSéenom distributeru. Zaklju€avanje rezima hladenja/grejanja
prisiino podeSava jedinicu na operaciju hladenja ili grejanja.
Aktivirajte tu funkciju ako Zelite da podesite sve unutrasnje jedinice
povezane u multi sistem na 1 rezim rada.

INFORMACIJA

Zakljuéavanje rezima hladenja/grejanja se NE MOZE
aktivirati zajedno sa podeSavanjem prioritetne sobe.

6 Usteda energije i optimalan
rad

INFORMACIJA

= Cak i ako je jedinica ISKLJUCENA, ona troi struju.

= Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje,
nastavi¢e se rad prema prethodno zadatomi rezimu.

A OPREZ

NIKADA nemoijte izlagati decu, biljke ili Zivotinje direktnom
toku vazduha.

A UPOZORENJE

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrasnje ifili
spoljasnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom,
kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo,
prljavstina na filteru za vazduh ili blokiran odvod mogu da
izazovu curenje, pa predmeti koji se nalaze ispod jedinice
mogu da se zaprljaju ili oStete.

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE Kkoristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo
pogorSanje kvaliteta, NE Kkoristite jedinicu za hladenje
preciznih instrumenata, hrane, biljaka, Zivotinja ili
umetnickih predmeta.

A OPREZ

NE pustajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za
zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i
da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

A UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima
uredaja i NEMOJTE koristiti sprejeve. Na taj nacin moze
doc¢i do pozara.

Pridrzavajte se slede¢ih mera predostroznosti da biste obezbedili
pravilan rad sistema.

= SpreCite da u sobu ulazi direktna sunceva svetlost tokom
operacije hladenja, koristec¢i zavese ili roletne.

» Cesto provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite
posebnu paznju na provetravanje.

= Drzite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu
otvoreni, vazduh ¢e izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta
hladenja ili grejanja.

= Pazite da NE hladite i ne grejete previse. Da biste uStedeli
energiju, drzite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.

= NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora
za vazduh jedinice. To moze izazvati efekat smanjenog grejanja/
hladenja ili prekida rada.

= Kada se jedinica NE koristi u duzem periodu, iskljuite glavni
prekida¢ za napajanje jedinice. Ako je glavni prekida¢ za
napajanje uklju€en, jedinica trosi struju. Pre ponovnog pokretanja
jedinice, ukljucite glavni prekida¢ za napajanje 6 sati pre pocetka
rada, da biste obezbedili neometan rad.

= Moguéa je pojava kondenzacije ako je vlaznost vazduha iznad
80%, ili ako je izlaz za praznjenje blokiran.

= Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruzenje bilo prijatno.
Izbegavajte preterano grejanje ili hladenje. Zapazite da moze
pro¢i neko vreme dok sobna temperatura ne dostigne zadatu.
Razmotrite upotrebu opcije podeSavanja tajmera.

= Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan
vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do
plafona tokom operacije hladenja ili suSenja, a dole tokom
operacije grejanja)

= |zbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.

= Koristite sistem u preporu¢enom opsegu (26~28°C za hladenje i
20~24°C za grejanje) da biste Stedeli energiju.

7 Odrzavanje i servis

71 Pregled: Odrzavanje i servis

Instalater treba da obavi godi$nje odrzavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove staklene baste. NE
ISPUSTAJTE gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

@ OBAVESTENJE

U Evropi se emisija gasova sa efektom staklene baste
ukupne koli¢ine rashladnog sredstva u sistemu (izrazena
kao ekvivalent tona CO,) koristi za odredivanje intervala
odrzavanja. Pridrzavajte se primenljivih zakona.

Formula za izraGunavanje emisije gasova sa efektom
staklene baste: GWP vrednost rashladnog sredstva x
ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Za vise informacija se obratite svom dobavljacu.

A UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dode u kontakt sa
plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta, to moze
dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog gasa.

Iskljucite sve zapaljive uredaje za grejanje, provetrite sobu,
i obratite se dobavljacu od koga ste nabavili jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje proti¢e
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE Kkoristiti materije za CiS¢enje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.
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7 Odrzavanje i servis

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

@ OBAVESTENJE

Odrzavanje MORA da obavlja ovlasceni instalater ili
zastupnik servisa.

Preporu¢ujemo da obavite odrzavanje najmanje jednom
godisnje. Medutim, prema vazecCim zakonima moze se
zahtevati kra¢i interval odrzavanja.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Da biste odistili klima uredaj ili filter za vazduh, obavezno
prekinite rad i iskljuite svako napajanje elektricnom
energijom. Inaée moze doc¢i do povrede i strujnog udara.

A UPOZORENJE
Da biste sprecili strujne udare ili pozar:
= NEMOJTE ispirati uredaj.
= NEMOJTE rukovati uredajem mokrim rukama.

= NEMOJTE stavljati predmete koji sadrze vodu na
uredaj.

A OPREZ

Posle duge upotrebe, proverite postolje i prikljucke uredaja
zbog mogucih ostecenja. Ako su oSteceni, uredaj moze da
padne i izazove povredu.

A OPREZ

NE dodirujte rebra izmenjivaca toplote. Ta rebra su ostra i
mogu da izazovu posekotine.

A UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

7.2 Da biste ocistili unutrasnju
jedinicu i korisnic€ki interfejs

@ OBAVESTENJE

= NEMOJTE Kkoristiti benzin, benzen, razrediva¢, prah za
poliranje niti tecni insekticid. Moguce posledice:
Obezbojenje i deformacija.

= NE Koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili viSe.
Moguce posledice: Obezbojenje i deformacija.

= NE koristite smeSe za poliranje.

= NE koristite ribace Cetke. Moguce posledice:
Povrsinski zavrsni sloj se ljusti.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE
Pre ciS¢enja obavezno prekinite rad, iskljucite automatski
prekidac ili iskljucite napojni kabl. U suprotnom, moze do¢i
do strujnog udara i povrede.

1 Obrisite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teSko uklanjaju,
koristite vodu ili neutralni deterdzent.

7.3 Da biste ocistili prednju plo€u

Iy

1 Obrisite prednju ploéu mekom krpom. Ako ima mrlja koje se
teSko uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdzent.

7.4 Da biste uklonili prednju plo¢u

1 Drzite prednju plo€u za jezicke koje se nalaze sa obe strane, i
otvorite je.

a Jezi¢ci za plocu

2 Uklonite prednju plocu tako $to éete je gurati da klizi na levu ili
desnu stranu, i povuéi je prema sebi.

Rezultat: Osovina prednje ploce na strani 1 bi¢e odvojena.

3 Odvojite osovinu prednje plo€e na drugoj strani na isti nacin.

a Osovina prednje ploce

7.5 O filterima za vazduh

Kori§éenje jedinice sa prljavim filterom znadi da filter:
= NE MOZE da uklanja mirise iz vazduha,

» NE MOZE da pregiséava vazduh,

= loSe grejanje/hladenije,

= izaziva neprijatne mirise.

7.6 Da biste ocistili filtere za vazduh

1 Gurnite jeziak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga
povucite nadole.

2 lzvucite filtere za vazduh.

Napomena: (klasa 50~71) Titanijum apatitski filter za uklanjanje
mirisa se MORA ukloniti pre ¢iSc¢enja filtera za vazduh.

3 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa sa sve 4
kuke.

Referentni vodi¢ za korisnike
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7 Odrzavanje i servis
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4 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih ocistite pomocu usisivaca.

5 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

INFORMACIJA

= Ako se praSina NE uklanja lako, operite ih neutralnim
deterdZzentom u mlakoj vodi. Osusite filtere za vazduh u
hladu.

= PreporuCuje se da Cistite filtere za vazduh svake 2
nedelje.

7.7 Da biste ocistili titanijum apatitski
filter za uklanjanje mirisa

INFORMACIJA

Operite filter vodom svakih 6 meseci.

1 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa sa jezi€aka
(klasa 15~42) ili sa sve 4 kuke (klasa 50~71).

Klasa 15~42

Klasa 50~71
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2 Usisiva¢em uklonite prasinu sa filtera.

|

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.
Napomena: (klasa 50~71) NEMOJTE uklanjati filter iz rama.
Klasa 15~42 Klasa 50~71

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i osusite filter u hladu.
NEMOJTE cediti filter prilikom uklanjanja vode.

7.8 Da biste zamenili titanijum
apatitski filter za uklanjanje mirisa

INFORMACIJA

Zamenite filter svake 3 godine.

1 Uklonite filter sa jezicaka (klasa 15~42) ili rama (klasa 50~71), i
zamenite filter novim.

Klasa 15~42

Klasa 50~71

INFORMACIJA

= NEMOJTE bacati ram filtera, nego ga ponovo koristite.

= Odlozite stari filter kao nezapaljivi otpad.

2 Uklonite filter sa jezi€aka i pripremite novi filter.

INFORMACIJA

Odlozite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da biste porucili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa, obratite
se svom distributeru.
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8 Resavanje problema

Stavka Broj dela

Kvar Mera

Titanijumski filter za uklanjanje  |KAF970A46

mirisa 1 komplet

7.9 Da biste ponovo postavili prednju
plocu

1 Povezite prednju plo€u. Poravnajte osovine sa zarezima i
gurnite ih sasvim unutra.

2 Polako zatvorite prednju ploCu; pritisnite sa obe strane i na
sredini.

7.10 Da biste uzeli u obzir sledece
stavke pre dugog perioda
mirovanja

Pustite da jedinica radi u rezimu samo ventilator nekoliko sati, da
biste osusili unutrasnjost jedinice.

Pritisnite i izaberite operaciju '2‘

Pritisnite @i pocnite rad.

-

2
3 Posto se operacija prekine, iskljucite prekidac.

4 Ocdistite filtere za vazduh i vratite ih na njihovo prvobitno mesto.
5

Uklonite baterije iz korisni¢kog interfejsa.

INFORMACIJA

Preporu¢uje se da periodicno odrzavanje sprovodi
strunjak. Za odrzavanje koje izvodi stru€njak, obratite se
svom dobavljacu. TroSkove odrzavanja snosice klijent.

Pod odredenim radnim uslovima, unutrasnjost jedinice

Obavestite instalatera i
prijavite Sifru kvara.

Ako ekran korisni¢kog interfejsa
pokazuje broj jedinice, radna lampica
svetli i prikazuje se $ifra kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slu€ajeva, i
nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema
slede¢im postupcima.

Kvar Mera
Ako sistem uopste NE |= Proverite da li je u pitanju prekid
radi. elektricnog napajanja. Sacekajte da se

napajanje ponovo uspostavi. Ako se
tokom rada desi nestanak struje, sistem
se automatski restartuje odmah nakon
Sto se napajanje ponovo uspostavi.

= Proverite da li je pregoreo osigurac ili se
aktivirao automatski prekida¢. Po potrebi
zamenite osigurac ili resetujte automatski
prekidac.

= Proverite
interfejsa.

baterije iz korisni¢kog

= Proverite podeSavanje tajmera.

Sistem iznenada = Proverite da wulaz ili izlaz vazduha
prestaje da radi. spoljadnje ili unutradnje jedinice NIJE
blokiran  preprekama. Uklonite sve
prepreke, i proverite da li vazduh moze
slobodno da protice.

= Klima uredaj moze da prestane da radi
nakon iznenadnih velikih kolebanja
napona, kako bi se sistem zastitio. On ¢e
automatski nastaviti rad nakon oko
3 minuta.

Ventilator ¢e se
zaustaviti tokom
operacije protoka
vazduha.

Ako se postigne podeSena temperatura,
brzina protoka vazduha se smanjuje, i
operacija se prekida. Operacija ¢e se
automatski nastaviti kada unutrasnja
temperatura poraste ili opadne.

Obrtni poklopci NE Unutrasnja jedinica podeSava polozaj
pocinju odmah da se |obrtnih poklopaca. Pokretni poklopci ¢e
njisu. uskoro poceti da se krecu.

Operacija NE pocinje |Ako je dugme ON/OFF pritisnuto ¢im je

moze se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To uskoro. operacij.a prekinuta,”ili ?ko je reiim. .
dovodi do logeg ucinka. promenjen. Operacija ¢e se nastaviti nakon
3 minuta, da bi se zastitio sistem.
8 Resavanje problema
Ako se desi jedan od sledecih kvarova, preduzmite dole navedene
mere i obratite se svom dobavljacu.
A UPOZORENJE
Prekinite rad i dovod struje ako se desi nesto
neuobic¢ajeno (miris nagorelog, itd.).
Ako ostavite uredaj da radi pod tim uslovima, to moze da
dovede do kvara, strujnog udara ili pozara. Obratite se
dobavljacu.
Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.
Kvar Mera
Ako se bezbednosni uredaj, kao §to je  |ISKLJUCITE glavni
osigurac, prekidac ili prekida¢ za prekidaC za napajanje.
uzemljenje, Cesto aktivira, ili prekidac
ON/OFF NE radi pravilno.
Ako voda curi iz jedinice. Prekinite rad.
Radni prekida¢ NE radi dobro. ISKLJUCITE elektri¢no
napajanje.
Referentni vodi¢ za korisnike DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8 Resavanje problema

Kvar

Mera

Kvar Mera

Sistem radi, ali je
hladenje ili grejanje
nedovoljno.

Proverite podeSeni protok vazduha.
Pogledajte "5.4 Protok vazduha" |» 8].

Proverite podes$enu temperaturu.
Pogledajte "5.3.1 Da biste poceli/
zaustavili rad i zadali temperaturu” [» 8].

Proverite da li je podeSeni smer protoka
vazduha odgovarajuci. Pogledajte
"5.5 Smer protoka vazduha" [» 8].

Proverite da ulaz ili izlaz vazduha
spoljadnje ili unutradnje jedinice NIJE
blokiran  preprekama. Uklonite sve
prepreke, i proverite da li vazduh moze
slobodno da protice.

Proverite da i su filteri za vazduh
zapuseni. Odistite filtere za vazduh.
Pogledajte "7 Odrzavanje i servis" [» 15].

= Proverite da li su otvorena vrata ili

prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste
sprecili ulazak vazduha.

Proverite da |i jedinica radi u
ekonomiénom rezimu, ili u rezimu tihog
rada spoljasnje jedinice. Pogledajte
"5.8 Operacija ekonomi¢nog rada i tihi
rad spoljasnje jedinice" [» 10].

Proveriti da li ima namestaja direktno
ispod ili pored unutrasnje jedinice.
Pomerite namesta;j.

Sistem radi, ali je
grejanje nedovoljno
(vazduh se NE
izduvava iz jedinice).

Klima uredaj se mozda zagreva za
operaciju grejanja. Sacekajte 1 do 4
minuta.

= Ako se Cuje zvuk te€enja, spoljasnja

UKLJUCEN/
ISKLJUCEN tajmer ne
radi prema
podeSavanjima.

jedinica je mozda u  operaciji
odmrzavanja. Sacekajte 4 do 12 minuta.
Proverite da li su nedeljni tajmer i
UKLJUCEN/ISKLJUCEN tajmer

podeSeni na isto vreme. Promenite ili
deaktivirajte podeSavanje. Pogledajte
"5.10 Operacija iskljucivanje/ukljucivanje
tajmera (OFF/ON)" g 11] i
"5.11 Operacija nedeljnog tajmera" [» 11].

= Proverite da li je sat i dan u nedelji

pravilno
"4.4 Sat" » 6].

podesen. Pogledajte

Operacija hladenja NE
MOZE biti izabrana.

Proverite vas sistem NIJE verzija koja ima
samo grejanje.

Tokom rada se javlja
nenormalno
funkcionisanje.

Klima uredaj moze loSe da radi zbog groma
ili radio talasa. Iskljucite automatski
prekida¢ OFF i ponovo ga ukljucite ON.

Jedinica NE prima
signale sa korisnickog
interfejsa.

= Proverite

baterije iz  korisni¢kog
interfejsa. Pogledajte "4.2 Da biste
ubacili baterije" [» 6].

= Proverite da predajnik NIJE izloZzen

direktnoj suncevoj svetlosti.

Proverite ima li u prostoriji fluorescentnih
lampi sa starterom. Obratite se svom
dobavljacu.

Ako je displej
korisni¢kog interfejsa
prazan.

Zamenite baterije iz korisni¢kog interfejsa.

Sifra greske se
prikazuje na
korisni¢kom interfejsu.

Posavetujte se sa lokalnim dobavljacem.
Pogledajte "8.2 ReSavanje problema na
osnovu kodova greske" [» 20] za detaljan
spisak kodova greSaka.

Drugi elektricni uredaji |Ako signali korisni¢kog interfejsa aktiviraju
pocinju da rade. druge elektricne uredaje, premestite druge
uredaje i obratite se dobavljacu.

Ako posle provere svih gornjih stavki ne mozete sami da resite
problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan
naziv modela jedinice (po mogucnosti, sa proizvodackim brojem) i
datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju
kvar sistema

Sledeci simptomi NE predstavljaju kvar sistema:

8.1.1 Simptom: Cuje se zvuk nalik na proticanje

vode
= Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje tece kroz jedinicu.

= Ovaj zvuk mozZe nastati kada voda oti¢e iz jedinice tokom
operacije hladenja ili susenja.

= Rashladno sredstvo te€e u klima uredaju €ak i ako je unutrasnja
jedinica isklju¢ena, i unutrasnja jedinica u drugoj sobi radi.

8.1.2

Ovaj zvuk nastaje kada se menja smer protoka rashladnog sredstva
(npr. kada se prebacuje sa hladenja na grejanje).

Simptom: Cuje se duvanje

8.1.3

Ovaj zvuk nastaje kada se jedinica neznatno Siri ili skuplja sa
promenom temperature.

Simptom: Cuje se kuckanje

8.1.4 Simptom: Cuje se zvizdanje

Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje protiCe tokom operacije
odmrzavanja.

8.1.5 Simptom: Cuje se $kljocanje tokom rada
ili mirovanja

Ovaj zvuk nastaje prilikom rada kontrolnih ventila za rashladno
sredstvo ili elektri¢nih delova.

8.1.6

Ovaj zvuk nastaje kada spoljadnji uredaj usisava vazduh iz sobe
(npr. izduvni ventilator, aspirator) dok su vrata i prozori u prostoriji
zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili iskljucite ureda;j.

Simptom: Cuje se pljeskanje

8.1.7 Simptom: Iz jedinice (spoljasnje jedinice,

unutrasnje jedinice) izlazi bela magla
Kada je sistem prebaCen na operaciju grejanja nakon operacije

odmrzavanja. Vlaga nastala odmrzavanjem prelazi u paru i izbacuje
se.

8.1.8

Jedinica moze da apsorbuje miris prostorije, namestaja, cigareta, itd.
a zatim ih ponovo ispusta.

Simptom: Osecéaju se mirisi iz jedinice

8.1.9 Simptom: Spoljasnji ventilator se okrece

dok klima uredaj ne radi

= Posto je rad prekinut. Spoljasnji ventilator nastavlja da se okrece
jo$ 30 sekundi, radi zastite sistema.
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8 Resavanje problema

= Dok klima uredaj ne radi. SpoljaSnja temperatura je veoma
visoka, spoljasnji ventilator pocinje da se okrece radi zastite
sistema.

8.2 Resavanje problema na osnovu
kodova greske

Kada se pojavi problem, Sifra greske se pojavljuje na korisnickom

interfejsu. Vazno je razumeti problem i preduzeti mere pre

resetovanja Sifre greske. To treba da uradi ovlasceni instalater ili
lokalni dobavljag.

Ovo poglavlje daje pregled svih Sifara greske i sadrzaja Sifara greSke
kako se prikazuju na korisnickom interfejsu.

Detaljniji vodi¢ za otklanjanje problema za svaku gresku potrazite u
servisnom priru¢niku.

Dijagnoza greske koju postavlja korisnicki interfejs

Korisnicki interfejs moze da primi Sifru greSke od unutrasnje jedinice
koja ukazuje na gredku. Vazno je razumeti problem i preduzeti mere
pre resetovanja Sifre greSke. To treba da uradi ovlasc¢eni instalater ili
lokalni dobavljag.

Da biste videli Sifru greSke na korisnickom interfejsu:
1 Drzite pritisnuto oko 5 sekundi.
Rezultat: 33 trep¢e u delu ekrana za prikaz temperature.

2 Pritisnite viSe puta, dok se ne Cuje neprekidan zvucni

Sifra gre$ke | Opis

&6 Kompresor zaglavljen

£n Ventilator jednosmerne struje zaglavljen

F3 Kontrola temperature potisne cevi

F& Kontrola visokog pritiska (kod rezima hladenja)

0 Abnormalnost senzora kompresorskog sistema

HE Abnormalnost pozicionog senzora

HB Abnormalnost senzora za napon/jacinu jednosmerne
struje

HS Abnormalnost termistora za spoljasnju temperaturu

J3 Abnormalnost termistora potisne cevi

u Abnormalnost termistora spoljadnjeg izmenjivaca
toplote

L3 Greska u zagrevaniju elektri¢nih delova

Ly Povecanje temperature radijacionih rebara

LS Trenutna prejaka struja invertera (jednosmerna)

Py Abnormalnost temperature radijacionih rebara

8.3 ResSavanje problema kod adaptera
za bezi¢nu vezu
U sledecoj tabeli dat je kratak opis kako resiti neke probleme. Ako

nijedno od slede¢ih reSenja ne pomogne, idite na http:/
www.onlinecontroller.daikineurope.com/ da biste dobili vise

signal.
9 N informacija i videli odgovore na najée$c¢e postavljana pitanja.
Rezultat: Sifra se sada prikazuje na ekranu.
Problem Mera
INFORMACIJA Nijedna LED dioda ne svetli = Pokusajte da upravljate
= Kratak zvuk i 2 wuzastopna zvuka ukazuju na jedinicom pomocu korisni¢kog
neodgovarajuce Sifre. interfejsa.
= Da biste otkazali prikaz $ifre, drzite pritisnuto dugme za * Iskljucite jedinicu, i zatim je
otkazivanje tokom 5 sekundi. Sifra ée takode ponovo ukljucite.
nestati sa ekrana ako dugme NIJE pritisnuto u roku od « Uverite se da LED diode nisu
1 minuta. onemogucene u aplikaciji.
Sistem = Proverite da li je adapter
Sifra Opis pravilno instaliran.
greske Bezi¢ni LAN adapter nije vidljiv |« Proverite da li je napajanje
o na ekranu za prikaz jedinice ukljuceno.
= Normalan (pocetni ekran) nakon
! A vix = Proverite da li je RUN LED
Hi Nedostatak rashladnog sredstva konfigurisanja beZi¢nog LAN digc;/:rl::aljenal ]
ue Primecen previsok napon adaptera. . . .
" - - . - = Ako je AP LED dioda upaljena,
] Greskav p.rllllkom Ipr(van.os.eréj.a .S|gnala (izmedu pritisnite. dugme MODE na
unutrasnje i spoljasnje jedinice) 2 sekunde da biste prebacili
i Gre$ka kombinacije unutrasnja/spoljasnja jedinica na rezim RUN.
Unutrasnja jedinica = Ako RUN LED dioda trepce,
. . poku$ajte ponovo da povezete
Slfr?k /15 WLAN adapter na bezi¢nu
greske mrezu. Proverite da i je
ai Abnormalnost Stampane plo¢e unutrasnje jedinice beziéni LAN adapter dovoljno
As Zastita od smrzavanja ili kontrola visokog pritiska inva.Jvrutera (pristL{pna tacka za
A5 Abnormalnost motora ventilatora (motor jednosmerne beZiénu LAN mreu).
struje) = Ako je RUN LED dioda
o Abnormalnost termistora unutragnjeg izmenjivada upaljena, proverite da i je
toplote pametni telefon ili tablet
- - povezan na istu bezi¢nu LAN
9 Abnormalnost termistora za sobnu temperaturu mresu  kao beiéni  LAN
Spoljasnja jedinica adapter.
Sifra greske |Opis
£R Abnormalnost 4-smernog ventila
£ Abnormalnost Stampane ploc¢e spoljasnje jedinice
£5 Aktiviranje preopterecenja (preopterec¢enje
kompresora)
Referentni vodi¢ za korisnike DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8 Resavanje problema

Problem Mera

Prilikom pokuSaja uspostavljanja (= Ako AP LED dioda nije
direktne veze sa adapterom (AP upaljena, pritisnite  dugme
rezim), bezi¢ni LAN adapter nije MODE na 2 sekunde da biste
vidljiv na spisku dostupnih Wi-Fi prebacili na rezim AP.

mreza na telefonu/tabletu. . Ako AP LED dioda trepée,
sacekajte da se AP LED dioda
upali (oko 1 minuta). Bezicni
LAN adapter se jo§ uvek
pokrece.

= Ako je AP LED dioda upaljena,
prebacite na RUN rezim
pritiskaju¢i dugme MODE na
2 sekunde. Sada se vratite na
AP rezim ponovo pritiskajuci
dugme MODE na 2 sekunde.
Ovim postupkom se menja
bezicéni kanal na kome radi
bezi¢ni LAN adapter. Ponovite
po potrebi.

8.4 Resavanje problema na osnovu LED diode na spoljasnjoj jedinici

Boja LED diode Normalan status
Zelena Trepce
Crvena Iskljuéeno

204 Ukljuéeno
{} Trepée

[ Isklju¢eno

— Svaki status

LED dioda na Stampanoj plo€i spoljasnje jedinice za seriju 2MXM

Zelena Dijagnoza

Mikro-kompjuter normalan / LED-A

{‘ Normalan, proverite unutrasnju jedinicu

{:} Isklju¢ite napajanje, i ponovo ukljucite. Ako se LED displej ponavlja,

neispravan je PCB spoljasnje jedinice.

o Napojni kabl je u kvaru®

(a) NE MOZE se primeniti u nekim slugajevima. Pogledajte servisni priruénik.

LED na Stampanoj ploc€i spoljasnje jedinice za serije 3MXM, 4MXM, 5SMXM

Zelena Crvena Dijagnoza

Mikro- Detektovanje kvara

kompjuter

normalan

LED-A LED1 LED2 LED3 LED4 LED5®

{} o o o o o Normalan, proverite unutradnju jedinicu

{‘ {t} o {;& {:} o Aktiviran zastitnik od visokog pritiska (na kondenzatoru) ili zastitnik od
niskog pritiska (na uparivacu), ili se izmenjivac toplote unutrasnje
jedinice zaledio tokom rada jedinice, ili je bio u rezimu pripravnosti

{} {t} [ ] {:} o o Aktivirano preoptereéenje releja ili visoka temperatura odvodne cevi®

{‘ ([ {:} {;& [ o Neispravno pokretanje kompresora

{} [ {} o {} o Prevelika jagina ulazne struje

2 S 205 L [ [ ] o Abnormalnost termistora ili strujnog transformatora®

203 203 Lt [ ] Lt [ ] Visoka temperatura sklopne kutije

{‘ o o o {:} o Visoka temperatura kulera inverterskog kola

{} [ ] ([ ] {:} o o Prevelika jagina izlazne struje®
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9 Odlaganje

LED na Stampanoj ploci spoljasnje jedinice za serije 3MXM, 4MXM, 5SMXM
Zelena Crvena Dijagnoza

Mikro- Detektovanje kvara
kompjuter
normalan

LED-A LED1 LED2 LED3 LED4 LED5®

° iSLS:

Nedostatak rashladnog sredstva®

Nizak napon ka glavnom kolu ili trenutni gubitak napona

°
° o
SIS

Kvar prekidaca reversnog solenoidnog ventila

Kvar motora ventilatora

o
o
— Iskljucite napajanje, i ponovo ukljucite. Ako se LED displej ponavlja,
neispravan je PCB spoljasnje jedinice.

O 1% e R
BRSO RO/

Napojni kabl je u kvaru®

(a) LEDS je dostupna samo kod serije SMXM.
(b) NE MOZE se primeniti u nekim sluc¢ajevima. Pogledajte servisni priruénik.

= Snabdevanje na terenu

9 Odlaganje Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se moze
- kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratecoj
@ OBAVESTENJE dokumentaciji.

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza

sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova

MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim

zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u

specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne

upotrebe, reciklaze i obnavljanja.

10 Rec¢nik

Prodavac
Distributer proizvoda u prodaiji.

Ovlaséeni instalater
TehniCki obuéena osoba koja je kvalifikovana za ugradnju
proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.
Vazeci propisi
Sve medunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive,
zakoni, propisi i/ili kodovi koji su relevantni i primenjivi za
odredeni proizvod ili domen.

Servisna kompanija
Kvalifikovana kompanija koja moze da obavlja ili koordinira
potrebno servisiranje proizvoda.

Uputstvo za ugradnju
Uputstvo namenjeno za odredeni proizvod ili primenu u
kojem je objasnjeno kako se on ugraduje, konfigurise i
odrzava.

Uputstvo za rukovanje
Uputstvo namenjeno za odredeni proizvod ili primenu u
kojem je objasnjeno kako se njime rukuje.

Pribor
Nalepnice, uputstva, informativni listovi i oprema se
isporu€uju uz proizvod i treba ih postaviti u skladu sa
uputstvima u prate¢oj dokumentaciji.

Opciona oprema
Oprema koju proizvodi i odobrava Daikin koja moze da se
kombinuje sa proizvodom u skladu sa uputstvima u pratec¢oj

dokumentaciji.
Referentni vodi¢ za korisnike DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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