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1 | VSeobecnd bezpecnostni opatreni

1 VSeobecna bezpecnostni opatreni

1.1 O této dokumentaci

= POvodni dokumentace je napsdna v anglictingé. Ostatni jazyky jsou preklady.

= Bezpecnostni opatfeni popsana v tomto dokumentu zahrnuji velmi ddlezita
témata. Peclivé je dodrzujte.

= Instalace systému a vsSechny cinnosti popsané v instalacni pfirucce a instalacni
referencni prirucce MUSI byt provedeny autorizovanym instala¢nim technikem.

1.1.1 Vyznam varovani a symbol(

NEBEZPECi

Oznacuje situaci, ktera bude mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznacuje situaci, kterd mize mit za nasledek usmrceni elektrickym proudem.

NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI

Oznacuje situaci, ktera mdze mit za nasledek popaleni v dlisledku extrémné vysokych
nebo nizkych teplot.

> B> P

NEBEZPECi: RIZIKO VYBUCHU

= Tento symbol oznacuje situaci, kterd maze mit za ndsledek vybuch.

VYSTRAHA

Oznaduje situaci, kterd mdze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENI

Oznacuje situaci, ktera mdze mit za nasledek lehci nebo stredni zranéni.

POZNAMKA

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek poskozeni zatizeni nebo majetku.

INFORMACE

Oznacuje uzitecné tipy nebo doplniujici informace.

-1 @ B B P

Symboly pouZité na jednotce:

Symbol Vysvétleni
I::IE Pfed instalaci si prostudujte navod instalaci a ndvod k obsluze
a schémat zapojeni elektrické kabelaze.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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1 | VSeobecnd bezpecnostni opatreni

Symbol Vysvétleni

@ Pfed provadénim udrzby nebo servisu si prostudujte servisni

prirucku.

|I|| Dalsi informace naleznete v ndvodu k instalaci a uzivatelské

pfirucce.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacejici se soucasti. Pfi Udrzbé nebo
kontrole jednotky budte opatrni.

Symboly pouZzité v dokumentaci:

Symbol Vysvétleni

Oznacuje nazev obrazku nebo odkaz na néj.
Priklad: "® 1-3 Nazev obrazku" znamena "Obrazek 3 v
kapitole 1".

@ Oznacuje nazev tabulky nebo odkaz na ni.
Priklad: "= 1-3 Nazev tabulky" znamena "Tabulka 3 v
kapitole 1".

1.2 Pro uzivatele
VYSTRAHA

A

Pokud si NEJSTE jisti zpUsoby obsluhy jednotky, kontaktujte
svého instala¢niho technika.

A

VYSTRAHA

Tento spotfebi¢ neni uréen pro pouZzivani osobami véetné
déti se snizenymi psychickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud
nad nimi nebyl zajistén dohled nebo jim nebyly pfedany
pokyny tykajici se obsluhy tohoto spotfebice osobou, ktera
odpovida za jejich bezpecnost.

Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se
zarizenim nemohou hrat.

Citéni a udrzba provadénd uZivatelem nesmi byt
provadéna détmi bez dozoru.

A

VYSTRAHA

Pro zabranéni Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= NEOVLADEITE jednotku mokryma rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE Zadné pFfedméty obsahujici
vodu.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
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1 | VSeobecnd bezpecnostni opatreni

A UPOZORNENI
= Na horni stranu (horni desku) jednotky NEPOKLADEJTE
zadné predmety ani pristroje.
= Na hornf stranu jednotky NESEDEJTE, NEVYLEZEJTE, ani
NESTOUPEJTE.

= Jednotky jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

—

To znamend, 7e elektrické a elektronické produkty se NESMI priddvat do
netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE demontd? systému sami:
demontdz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich ¢asti zarizeni musi byt
provedena v souladu s pfislusnymi mistnimi a narodnimi predpisy.

Jednotka musi byt likvidovéna ve specializovaném zavodé, aby jeji ¢asti mohly byt
opakované poutzity, recyklovdny nebo regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci
vyrobku, pomdzete ochrané pred pripadnymi negativnimi ddsledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dal$i informace vam poskytne instalacni
technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

)54

To znamena, 7e baterie se NESMI pfidavat do netfidéného domovniho odpadu.
Je-li vedle symbolu vytisténa chemicka znacka, dand chemickd znacka znamen3,
Ze baterie obsahuje tézky kov ve vyssi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadni baterie musi byt zlikvidovany ve specializovaném recyklaénim zafizeni.
Zajistite-li spravnou likvidaci baterii, pomUZete ochrané pred pripadnymi
negativnimi dlsledky pro Zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

Referencni uZivatelska prirucka
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2 | O této dokumentaci

2 O této dokumentaci

2.1 O tomto dokumentu
Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto vyrobku. Prosime o nasledujici:
= Uschovejte dokumentaci pro pozdéjsi pouziti.

Uréeno pro:

Koncovi uzivatelé

INFORMACE

o

l Tento spotrebic je urcen k pouziti odborniky nebo Skolenymi uZivateli v obchodech, v
lehkém primyslu a na farmach, nebo pro komerc¢ni a domaci pouZiti uréenymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucdsti souboru dokumentace. Kompletni soubor se sklada z
nasledujicich ¢asti:
= VSeobecna bezpecnostni opatfeni:
- Bezpecnostni pokyny, které si musite precist pfed spusténim svého systému
- Format: Papirovy vytisk (ve skiini vnitini jednotky)
= Navod k obsluze:
- Rychld pfirucka pro zakladni pouziti
- Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitini jednotky)
= Referencni prirucka pro uzivatele:
- Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro zakladni a pokrocilé
pouziti
- Format: Soubory v digitdlni podobé naleznete na strankadch http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na mistnich
internetovych strankach Daikin nebo u vaseho technika.

Plvodni dokumentace je napsana v anglictiné. Ostatni jazyky jsou preklady.

2.2 Prehled referencni uzivatelské prirucky

Kapitola Popis

VSeobecnd bezpecnostni Bezpednostni pokyny, které si MUSITE

upozornéni prostudovat pred uvedenim do provozu

O dokumentaci Jakd dokumentace je k dispozici uzivateli

O systému = Provozni rozsah

= Popis vnitfni jednotky a uZivatelského
rozhrani

Pfed uvedenim do provozu Opatfeni pred uvedenim do provozu

Provoz ZpUsob poufZiti nékterych funkci
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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Kapitola

Popis

Usporny rezim a optimalni rezim
provozu

Uspora energie

Udrzba a servis

Jak udrZovat a servisovat jednotku

Odstrafiovani problémd

Co délat v pfipadé problémi

Likvidace

ZpUsob likvidace systému

Slovnik

Definice pojm
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3 | O systému

3 O systému

é VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitr této jednotky je mirné horlavé.

POZNAMKA
Systém NEPOUZIVEITE k jinym ne? stanovenym Gceltim. Aby nedochézelo ke zhorgeni

kvality danych predmét(i, NEPOUZIVEITE jednotku ke chlazeni pfesnych nastrojd,
potravin, rostlin, zvifat ani umeéleckych dél.

3.1 Vnitrni jednotka

UPOZORNENI
Do nasdvani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tycky ani jiné predméty.

Ventildtor otacejici se vysokou rychlosti mize zpUsobit Uraz.

INFORMACE
Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

VYSTRAHA
= Jednotku neupravujte, nedemontujte, nerozebirejte, neinstalujte znovu ani

neopravujte vlastnimi silami, protoZze nespravna demontaz nebo instalace mohou
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar. Kontaktujte svého dodavatele.

i @

= V pripadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se v blizkosti nevyskytoval
otevieny ohen. Chladivo samotné je bezpecné, nejedovaté a mirné horlavé, ale
pokud se pfi ndhodném Uniku do mistnosti dostane do blizkosti horlavych plyn(
z tepelnych ventilatord, plynovych varict atd., maze dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pred obnovenim provozu si u kvalifikovaného servisniho personalu vzdy
nejdrive ovérte, zda byla netésnost opravena nebo odstranéna.

° INFORMACE
l Nasledujici obrazky jsou pouze priklad a NEMUSI zcela odpovidat usporadani vaseho
systému.
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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3 | O systému

3 x-S DO TO

3.1.1 Displej vnitini jednotky

Privod vzduchu

Vzduchovy vyvod

Celni panel

Servisni kryt

Misto bezdratovém adaptéru

Displej vnitfni jednotky

Snimac Intelligent Eye

Snimac teploty v mistnosti

Pouze pro tfidu 15~42: Dezodorizacni filtr z apatitu titanu (bez ramu)
Pouze pro tfidu 50~71: Dezodoriza¢ni filtr z apatitu titanu (s rdmem)
Vzduchovy filtr

Zaluzie (vodorovné lamely)

Zaluzie (svislé lamely)

e |
| e —b
(O —C
2 e —d
[ — —e
ON/OFF

® QO n T O

Prijimac signalu pro uZivatelsky ovladac
Provozni kontrolka

Kontrolka ¢asovace

Snimac Intelligent Eye

Tlac¢itko ON/OFF

Tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO

Pokud chybi uZivatelsky ovladal, mlzZete pouzit tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO na
vnitfni jednotce k zapnuti a vypnuti chodu. KdyZ spustite provoz pomoci tohoto
tlacitka, pouziji se nasledujici nastaveni:

= Provozni rezim = automaticky

= Nastaveni teploty = 25°C

= Prdtok vzduchu = automaticky

Referencni uZivatelska prirucka
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3 | O systému

3.2 O uzivatelském rozhrani

Pfimé sluneéni svétlo. NEUMISTUITE jednotku uZivatelského ovladade na misté
vystaveném primému slunecnimu zareni.

Prach. Prach na vysiladi nebo pfijimaci signalu snizuje jejich citlivost. Prach
setfete mékkou utérkou.

Zarivkova svétla. Pokud v mistnosti budou umistény zafivky, mize byt signalova
komunikace pferusena. V takovém pripadé se obratte na instala¢niho technika.

Dalsi spotiebice. Pokud signdly uZivatelského ovladace ovladaji dalsi spotfebice,
presunte tyto spotfebice nebo kontaktujte svého instala¢niho technika.

Zavésy. Ujistéte se, Ze signdly mezi jednotkou a dalsim uZivatelskym ovladacem
NEJSOU blokovany zavésy nebo jinymi predméty.

POZNAMKA

= Uzivatelské rozhrani NEPOUSTEITE na zem.
= Uzivatelské rozhrani CHRANTE pred vihkosti.

3.2.1 Soucasti: Uzivatelské rozhrani

T 03533 _x.—.ON -~® 20 T O

1S g
9880w
G| PE A (3 e b

SR P 3L C|
o 2000

MONTUE WED| %FF
38888t

THUFRI
SATSUN

Fan On/Off

Econo/Quiet

Powerful

Mode "\ I/@ (] e

m Clean_ Comiort /Sensor _ Swing

a9

Timer
Fay

Vysilac signalu

Displej LCD

Tlacitko nastaveni teploty

Tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO

Tlacitko svislého otacenti

Tlacitko vodorovného otacenti

Tlacitko prijemného proudéni vzduchu a snimace Intelligent Eye
Tlacitko volby Select

Tlacitko hodin a jasu displeje vnitini jednotky

Tlacitka obsluhy ¢asovace zapnuti/vypnuti

Tlacitka obsluhy tydenniho ¢asovace

Tlacitka obsluhy Flash Streamer (Cisténi vzduchu)

Tla¢itko ekonomického provozu a tichého provozu venkovni jednotky
Tlacitko rezimu

Tlacitko vysokého vykonu

Tlacitko ventilatoru

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | O systému

3.2.2 Stav: LCD displej uzivatelského rozhrani

me|ggs [F*
,;%Lp DE%|(S S

oA ;T.;.'.E. am,
oIt O 06856

sirsih 8|50 8888

lkona Popis
(ON| Provoz je aktivni
@ Provozni rezim = automaticky
(9 Provozni reZim = vysouseni
Provozni rezim = topeni

Provozni rezim = chlazeni

Provozni rezim = pouze ventilator

Ekonomicky rezim je aktivni

*:
@
s Vykonny reZim je aktivni
~
%]

ReZim tichého provozu venkovni jednotky je aktivni

A Vnitini jednotka pfijima signaly z uZivatelského ovladace

383 Aktudlni nastaveni teploty
f] "C

DA} Pritok vzduchu = automaticky
'z‘i{ Pritok vzduchu = vnitfni jednotka v tichém rezimu
o Pritok vzduchu = vysoky
@R
02‘ Pritok vzduchu = stredné vysoky
—=mE
373 E‘"z‘
fz* Pritok vzduchu = stfedni
o Pritok vzduchu = stfedné nizky
';To?a-'zo
52 Pritok vzduchu = nizky
D
Q ReZim pfijemného proudéni je aktivni
o0 Snima¢ Intelligent Eye je aktivni

iy

G

gl

ReZim automatického svislého otaceni je aktivni

iy, ReZim automatického vodorovného otaceni je aktivni

Referencni uzivatelska prirucka 4 DAIKIN
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lkona

Popis

<¢

Flash Streamer (Cisténi vzduchu) je aktivni

008

Casovac zapnutf je aktivni

e 08

Casovac vypnuti je aktivni

@ WEEKLY

Tydenni ¢asovac je aktivni

MONTUEWED
THUFRI
SATSUN

Den v tydnu

°c0c8

Aktudlni ¢as

3.2.3 Obsluha uzivatelského rozhrani

NS

AN
\\\\\\
s A

T

a  Prijimac signalu

1 Zaméfte vysilac signdlu na pfijimac na vnitini jednotce (maximalni vzdalenost

pro komunikaci je 7 m).
Vysledek: Kdyz vnitini jednotka pfijme signdl z uZivatelského ovladace, uslysite

zvuk:

Zvuk

Popis

Dvojité pipnuti

Dana operace se spusti.

Jedno pipnuti

Zmeéna nastaveni.

Dlouhé pipnuti

Provoz jednotky se zastavi.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
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4 Pred uvedenim do provozu

4.1 Prehled: Pfed uvedenim do provozu

Tato kapitola popisuje, co musite udélat prfed uvedenim jednotky do provozu.
Typicky pribéh praci

Pfed uvedenim jednotky do provozu musite obvykle provést nasledujici kroky:
= VloZeni baterii do uZivatelského ovladace.

= Upevnéni uzivatelského ovladace na sténu.

= Nastaveni jasu displeje vnitini jednotky.

= Nastaveni hodin.

= Zapnuti napdjeciho zdroje.

4.2 Vlozeni baterii

Baterie vydrZi zhruba 1 rok.
1 Sejméte predni panel.
2 VloZte obé baterie najednou.

3 Nasadte predni panel zpét.

INFORMACE

= Témeér vybita baterie je signalizovéna problikdvajicim displejem LCD.

i @

= VZDY vymériujte obé baterie najednou.

4.3 Upevnéni uzivatelského rozhrani na sténu

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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a Uzivatelsky ovladac
b Srouby (mistni dodavka)
¢ DrZdk uZivatelského ovladace

1 Zvolte misto, jez umozni signaldm dosahnout jednotky.
2 Upevnéte drzak Srouby ke sténé nebo na podobné misto.

3 Zavéste uzivatelské rozhrani do drzaku.

4.4 Informace o hodinach

Nejsou-li vnitfni hodiny vnitfni jednotky nastaveny na spravny cas, pak Casovac
zapnuti (ON TIMER), ¢asovac vypnuti (OFF TIMER) a tydenni c¢asova¢ (WEEKLY
TIMER) nebudou pracovat presné. Hodiny je tfeba nastavit znovu:

= Po vypnuti jednotky jisticem.
= Po vypadku napdjeni.

= Po vyméneé baterii v uzivatelském ovladaci.

4.4.1 Nastaveni hodin

Poznamka: Pokud ¢as NENI nastaven, blikd MON, ® a &:52.
1 Stisknéte tlacitko (®.
Vysledek: MON a ® blika

CMON »
™~

-0
[NNR N

2 Chcete-li nastavit aktuaini den v tydnu, stisknéte tlacitko [stalnebo %7,

Poznamka: Pridriite-li tladitko [« nebo @, zobrazena hodnota casu se bude
rychle ménit (rist nebo klesat).

Zobrazeno Den v tydnu
MON Pondéli

TUE Utery

WED Streda

THU Ctvrtek

FRI Patek

SAT Sobota

SUN Nedéle

3 Stisknéte tlagitko ©.
Vysledek: @ blika.

MON

oA T
T

4 Stisknéte tlagitko [« nebo *+ a nastavte spravny cas.
5 Stisknéte tlacitko (.

Vysledek: Nastaveni je dokonceno. . blika.

MON

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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4.5 Jas displeje vnitfni jednotky
Nastavte jas displeje vnitfni jednotky podle potfeby, nebo vypnéte displej.

4.5.1 Nastaveni jasu displeje vnitini jednotky

1 Podrite stisknuté tlacitko ® alespon 2 sekundy pti kazdé zméné nastaveni.

Vysledek: Jas se bude ménit takto: vysoky, nizky, vypnuto.

4.6 Zapnuti napajeni

1 Zapnétejistic.

Vysledek: Klapka vnitfni jednotky se otevre a zavre, aby se nastavila do referencni

polohy.
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Provoz

5.1 Provozni rozsah

Aby byl zarucen bezpelny a ucinny provoz, pouzivejte systém v povoleném rozsahu
teplot a vlhkosti vzduchu.

V kombinaci s venkovni jednotkou RZAG

Chlazeni a suseni® Ohfev®
Venkovni teplota —20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnitini teplota 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Vnitini vihkost <80%" -

V kombinaci s venkovnimi jednotkami: RXM71N, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM

Chlazeni a suseni® Ohfev®
Venkovni teplota -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Vnitini teplota 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Vnitini vihkost <80%" -

V kombinaci s jinymi venkovnimi jednotkami

Chlazeni a su$eni® Ohfev®
Venkovni teplota -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Vnitfni teplota 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Vnitin{ vihkost <80%" -

Pokud pracuje mimo rozsah povolenych hodnot:
(a) Bezpecnostni zafizeni mlze zastavit provoz systému.
(b) Na vnitfni jednotce mize kondenzovat voda a odkapdvat.

5.2 Kdy je nutné pouzivat jednotlivé funkce

Nasledujici tabulku mUZete pouZivat k uréeni pouZiti jednotlivych funkcf:

INFORMACE

o
l Provozni rezimy: chlazeni, suseni a automatika NEJSOU dostupné pro verzi produktu
pouze s topenim.

Funkce Ulohy

Zakladni funkce

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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Funkce Ulohy

Spusténi a zastaveni systému a nastaveni

% Provozni rezimy a teploty
teploty:

= V rezimu topeni nebo chlazeni, vyhfivani nebo
chlazeni mistnosti.

= V rezimu Pouze ventilator, vyfukovani vzduchu
do mistnosti bez topeni nebo chlazeni.

= V rezimu suseni, snizeni vihkosti v mistnosti.

=V automatickém rezimu se automaticky
vybere vhodnad teplota a provozni rezim.

+ Smér proudéni Nastaveni sméru proudéni vzduchu (otaceni

vzduchu nebo pevnd poloha).

@ Pritok vzduchu Nastaveni mnoZstvi vzduchu vyfukovaného do
mistnosti.

Tissi rezim provozu.

Pokrocilé funkce

Flash Streamer ChceFe—Ii odsvtralnitlpiolétavé alergeny, napftiklad
pyl, latky zvySujici Ucinek antigenu atd.

Snizeni nepfijemného zapachu.

\'_: . , .. Ve, s v v Vv o s
Ekonomicky rezim Pouzv|t| sxstemu,v kdyz ,pOL.J,z[vate rovnez jine
spotrebice spotrebovavajici energii.

Uspora energie.

Tichy provoz venkovni Snizen{ provozni hlu¢nosti venkovni jednotky.

jednotky Pfiklad: V noci.

Pohodli Automatické nastaveni sméru proudéni vzduchu
k efektivnéjsimu chlazeni nebo ohfivani pokoje.

Snimat Intelligent Eye Zabranéni vzduch v pfimém kontaktu s lidmi.
Uspora energie, pokud v mistnosti nikdo nent.

Vykon Rychlé ochlazeni nebo vyhtati mistnosti.

Casovac zapnuti + Automatické zapnuti nebo vypnuti systému.

Casovac vypnuti

R oy Y ické i 1 .
Tydenm gasovad A,utoma,mckfe zapjwut| nebo vypnuti systému na
tydennim zakladé.

Dalsi funkce

Bezdratové pfipojeni sité LAN | Ovlddani jednotky pomoci chytrych zafizeni.

5.3 Provozni rezim a nastavena hodnota teploty

Kdy: Nastavte provozni rezim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:
= Vytapét nebo chladit mistnost
= Vyfukovat do mistnosti bez vytapéni nebo chlazeni

= Snizit vlhkost v mistnosti

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Co: Systém pracuje odlisné v zavislosti na vybéru uZivatele.

INFORMACE

°
l Provozni rezimy: chlazeni, suseni a automatika NEJSOU dostupné pro verzi produktu

pouze s topenim.

Nastaveni

Popis

17\_1 Automatika

Systém mistnost ochlazuje nebo vytdpi na
nastavenou hodnotu teploty. V pripadé potieby
automaticky prepind mezi rezimem chlazeni a
topeni.

@Suéem’

Systém snizuje vlhkost v mistnosti, aniz by ménil
teplotu.

U,

“® Topeni

Systém mistnost vytdpi na nastavenou hodnotu
teploty.

* Chlazeni

Systém mistnost ochlazuje na nastavenou
hodnotu teploty.

o Ventilator

Systém pouze ovlada proudéni vzduchu
(rychlost proudéni vzduchu a smér).

Systém NEOVLADA teplotu.

Dalsi informace:

= Venkovni teplota. Chladici nebo ohrivaci Uc¢inek systému se snizuje podle toho,
zda je venkovni teplota vysokd nebo nizka.

= ReZim rozmrazovani. Béhem vyhrivani se mlZe na venkovni jednotce objevit
namraza, kterd sniZuje kapacitu vyhfivani. V takovém pfipadé se systém
automaticky pfepne do rezimu odtdvani za Ucelem odstranéni namrazy. B&hem
odmrazovani z vnitfni jednotky NEPROUDI horky vzduch.

= Snimac vlhkosti. Regulujte vlhkost snizenim béhem procesu chlazeni.

5.3.1 Spusténi a zastaveni provozu a nastaveni teploty

TeXB: Jednotka je v provozu.

{A). provozni resim = automaticky

() Provozni resim = vysouseni

*: Provozni rezim = chlazeni

RIS

“%: Provozni rezim = topeni

. Provozni resim = pouze ventilator

®
Eﬂ'ﬂ&c: Zobrazuje nastavenou teplotu.

1 Stisknéte jednou tlagitko nebo nékolikrat a vyberte provozni rezim.

Vysledek: ReZim bude nastaven v ndsledujicim sledu:

P 7 = @ = & = o = @ o=

2 Stisknéte tlagitko @ a spustte provoz.

Vysledek: (ONFE vybrany rezim se zobrazi na LCD displeji.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
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3 Stisknéte tlacitko %) nebo () jednou nebo nékolikrat a snizte nebo zvyste

teplotu.
Rezim chlazeni Rezim ohievu Automaticky Rezim vysouseni
provoz nebo pouze
ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Poznamka: Pfi pouzivani rezimu vysouseni nebo ventilatoru nemuizZete nastavit
teplotu.

4 Stisknutim tlagitka (©) zastavite provoz jednotky.
Vysledek: O ;mizi 2 displeje LCD. Kontrolka provozu zhasne.

5.4 Rychlost proudéni vzduchu

1 Stisknéte tlatitko (#Ja vyberte:

;2;!!! 5 drovni pritoku vzduchu, od "==" do "!"

{al Automaticky provoz

g Tichy provoz vnitini jednotky. Je-li pritok vzduchu nastaven na
"&" intenzita hluku vydavaného jednotkou klesne.

INFORMACE

* Pokud jednotka dosdhne nastavené hodnoty teploty v rezimu chlazeni, topenf
nebo automatiky. Ventildtor se zastavi.

i @

= Pfi pouzivani rezimu vysouseni NEMUZETE nastavit préitok vzduchu.

5.4.1 Nastaveni rychlosti pritoku vzduchu

1 Stisknutim tlacitka zmeénte nastaveni proudéni vzduchu v nasledujicim
poradi:

5.5 Smér proudéni vzduchu

Kdy: Nastavte smér proudéni vzduchu podle potreby.

Co: Systém sméruje pritok vzduchu jinak, v zavislosti na vybéru uZivatele (otaceni
nebo pevna poloha). Déje se tak pohybem vodorovnych Zaluzii (klapek) nebo
svislych Zaluzii (zaluzie).

Nastaveni Smér proudéni vzduchu

GZ Automatické svislé otaceni | Pohyb nahoru a dold.

M Automatické vodorovné | Pohyb se strany na stranu.

otaceni
C§+.@\§. Smér proudéni Stridavy pohyb nahoru a doll a ze strany na
vzduchu 3-D stranu
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Nastaveni Smér proudéni vzduchu

[—] Setrvd v pevné nastavené poloze.

UPOZORNENI
K nastaveni hlu polohy klapek a 7aluzii pouZivejte VZDY uzivatelsky ovlada¢. Kdy? se

klapky a Zaluzie otaci a pohnete jimi nucené rukou, mechanismus se poskodi.

Rozsah pohybu klapky se méni podle provozniho rezimu. Klapka se zastavi v horni
poloze, kdyz se pritok vzduchu zméni na nizky béhem nastaveni otadéeni nahoru a
dold.

a Rozsah pohybu klapek v rezimu chlazeni nebo vysouseni
b Rozsah pohybu klapek v rezimu topeni
¢ Rozsah pohybu klapek v rezimu ventilatoru

5.5.1 Nastaveni sméru svislého proudéni vzduchu

1 Stisknéte tladitko C&D).

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi <] Klapky (vodorovné lamely) se zacnou
vychylovat.

2 Chce-li pouZit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlacitko C& ), kdy klapky
dosdhnou pozadované polohy.

Vysledek: G 2mizi 2 displeje LCD. Pohyb klapek se zastavi.

5.5.2 Nastaveni sméru vodorovného proudéni vzduchu

1 Stisknéte tlagitko CZ),

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi ™. Klapky (svislé lamely) se za¢nou
vychylovat.

2 Chce-li pouzit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlagitko (&), kdy Zaluzie
dosdhnou poZzadované polohy.

Vysledek: ™ 7mizi z displeje LCD. Pohyb Zaluzif se zastavi.

INFORMACE

Je-li jednotka instalovdna v rohu mistnosti, sklon Zaluzii by mél vidy smérovat ode
zdi. Uginnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat sténa.

i

5.5.3 PoufZiti sméru proudéni vzduchu 3-D

1 Stisknéte tlac¢itko a (),

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi G2 a @™ Klapky (vodorovné lamely) a
Zaluzie (svislé lamely) se za¢nou otacet.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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2 Chce-li pouzit pevné nastaveni polohy, stisknéte tlacitko a (&) kdy
klapky a Zaluzie dosahnou pozadované polohy.

Vysledek: Z displeje LCD zmizi symbol G5 a @™ pohyb klapek a 7aluzii se
zastavi.

5.6 Rezim prijemného proudéni vzduchu a snimace Intelligent Eye

MUZete pouzivat rezim prijemného proudéni vzduchu a snimace Intelligent Eye
samostatné, nebo v kombinaci.

5.6.1 Provoz prijemného proudéni vzduchu

Tlac¢itko mulze byt pouZito pouze v reZimu topeni nebo chlazeni. Zajisténi
prijemného proudéni vzduchu, ktery se NEDOSTANE do pfimého kontaktu s lidmi.

Systém automaticky nastavi pevnou polohu pratoku vzduchu smérem nahoru v
rezimu chlazeni nebo doll v reZimu topeni.

Provozni reZim chlazeni Provozni reZim topeni

e —
— | —

e —— =N

INFORMACE

i @

Provozni rezim plného vykonu a rezim prijemného proudéni vzduchu NELZE pouzivat
soucasné. Prednost ma naposledy vybrand funkce. Je-li vybrdn automaticky svisly
smér proudéni vzduchu, rezim prijemného proudéni vzduchu bude zrusen.

5.6.2 Snimac Intelligent Eye

Systém automaticky nastavuje smér proudéni vzduchu a teplotu v zavislosti na
detekovani pohybu osob, aby zabranil kontaktu s lidmi. Pokud 20 minut neni
detekovan zadny pohyb, systém prejde do reZzimu Uspory energie:

Provoz

Usporny rezim

Topeni Teplota se snizi 0 2°C.

Chlazeni a suseni Pokud je teplota v mistnosti:

= <30°C, teplota se zvysi 0 2°C
= >30°C, teplota se zvysi 0 1°C

Jen ventilator Snizeni pritoku vzduchu.

O snimaci Intelligent Eye

@ POZNAMKA

= Snimace Intelligent Eye se NEDOTYKEJTE a zabrarite naraztim do néj. Vysledkem
by mohla byt porucha.

* Do blizkosti snimace Intelligent Eye NEUMISTUJTE velké predmaéty.

Referencni uZivatelska prirucka

P DAIKIN
22

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
4P518786-3F — 2020.05



5 | Provoz

INFORMACE

Provozni rezim plného vykonu a rezim nocniho provozu nelze pouzivat soucasné s
funkcf Intelligent Eye. Pfednost md naposledy vybrana funkce.

i @

= Rozsah detekce. Do 7 m.

Svisly uhel (pohled ze strany) Vodorovny uhel (pohled shora)

= Citlivost detekce. Méni se podle umisténi, poctu osob v mistnosti, rozsahu
teploty atd.

= Chyby detekce. Snimac¢ mUzZe omylem detekovat domaci zvitata, slune¢ni svétlo,
chvéjici se zavésy atd.

5.6.3 Zapnuti/vypnuti reZimu prijemného proudéni vzduchu a snimace Intelligent Eye

1 Stisknéte tla¢itko @/#) jedno nebo nékolikrat.
Vysledek: Nastaveni se zmeéni v nasledujicim poradi:

r»@—».:c“—»@ .:c“—>><—|

Zobrazeno Provoz

O\ Pfijemné proudéni vzduchu

o0 Snima¢ Intelligent Eye

O R ReZim prijemného proudéni vzduchu a
snimac Intelligent Eye

- Oba deaktivované

Poznamka: Pokud se blizkosti pfedni strany vnitfni jednotky nachazi lidé, nebo jich
je v mistnosti pfilis mnoho, pouZijte oba provozni rezimy spolecné.

2 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tla¢itko (®/#), dokud oba symboly nezmizi
z LCD displeje.
5.7 Rezim plného vykonu

Tato funkce rychle maximalizuje Ucinky chlazeni nebo ohfevu v libovolném
provoznim rezimu. Tato funkce umoznuje vyuZit zafizeni na maximalni vykon.

INFORMACE

o

l Rezim plného vykonu (Powerful) NELZE POUZIVAT spole¢né s rezimy Econo, Comfort
airflow (pohodIné proudéni vzduchu), ani Outdoor unit quiet (tichy provoz venkovni
jednotky). Prednost ma naposledy vybrana funkce.

Pokud klimatizacni jednotka jiz pracuje na maximalni vykon, provoz na plny vykon jeji
vykon jiz dale NEZVYSI.
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5.7.1 Spusténi/zastaveni rezimu plného vykonu

1 Stisknéte tlacitko 37 a spustte provoz.

Vysledek: 5 se zobrazi na displeji LCD. Rezim plného vykonu pracuje asi
20 minut. Poté se provoz vrati na dfive nastaveny rezim.

Rezim Rychlost proudéni vzduchu

Chlazeni / topeni /automatika = Pro maximalizaci Ucinku chlazeni/
topeni je snizen vykon venkovni
jednotky.

= Priitok vzduchu se pevné nastavi na
maximum a NELZE jej zménit.

= Teplotu Ize nastavit pouze v
automatickém rezimu.

Vysouseni = Nastaveni teploty se snizi 0 2,5°C.
= Nastaveni pritoku vzduchu se mirné
zvysi.
Jen ventilator Pritok vzduchu se pevné nastavi na
maximum.

2 Stisknutim tlacitka \J zastavte provoz jednotky.
Vysledek: 5 2mizi 2 displeje LCD.

Poznamka: Provoz v rezimu maximalniho vykon lze vybrat pouze u spusténé
jednotky. Pokud stisknete tlacitko @, provoz bude zrusen; 8 2mizi 2 displeje LCD.

5.8 Ekonomicky provoz a tichy provoz venkovni jednotky

5.8.1 Ekonomicky provozni rezim

Ekonomicky provozni rezim je funkce, kterd umoznuje efektivni provoz omezenim
maximalni spotfeby energie. Tato funkce je uzite¢nd v pripadech, ve kterych je
tfeba vénovat pozornost tomu, aby jisti¢ nevypnul v pfipadech, kdy jednotka bézi
soucasné s jinymi zafizenimi.

INFORMACE

[ ]
l ® Provozni rezim plného vykonu a rezim ekonomického provozu nelze pouzivat
soucasné. Prednost ma naposledy vybrana funkce.

* Ekonomicky rezim snizuje spotfebu venkovni jednotky tim, Ze omezi otacky
kompresoru. Je-li spotfeba jiz nizka, ekonomicky rezim ji dale NESN/ZI.

5.8.2 Rezim tichého provozu venkovni jednotky

Rezim tichého provozu venkovni jednotky pouZijte, chcete-li snizit hladinu hluku
venkovni jednotky. Pfiklad: V noci.
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INFORMACE

* Provozni rezim plného vykonu a tichy rezim provozu venkovni jednotky NELZE
pouzivat soucasné. Pfednost ma naposledy vybrana funkce.

i @

= Tato funkce je dostupnd pouze v provoznim rezimu automatika, chlazeni a topeni.

= Tichy provoz venkovni jednotky omezuje provozni otacky kompresoru. Pokud jsou
otacky kompresoru jiz nizké, tichy provoz venkovni jednotky NEBUDE schopen
dale snizit otacky kompresoru.

5.8.3 Spusténi/zastaveni ekonomického provozu a tichého provozu venkovni jednotky

1 Stisknéte tlacitko S/ jedno nebo nékolikrat.
Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:

I-»Y—»@—»@ '\';—>><—|

Zobrazeno Provoz

~ Ekonomicky rezim

@ Tichy provoz venkovni jednotky

N+ Ekonomicky provoz a tichy provoz
venkovn{ jednotky

- Oba deaktivované

2 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tlacitko &/f®), dokud oba symboly nezmiz
z LCD displeje.

Poznamka: Provozni rezim Econo lze vybrat pouze u spusténé jednotky. Stisknutim
tlacitka (© budou provedend nastaveni zrudena a symbol s z LCD displeje zmizi.

Poznamka: £ se stale zobrazuje na LCD displeji, i kdy? vypnete jednotku pomoci
uzivatelského rozhrani nebo spinace vnitfni jednotky ON/OFF.

5.9 Provoz funkce Flash Streamer (¢isténi vzduchu)

Streamer generuje vysokorychlostni elektrony s vysoce oxidaéni funkci snizujici
zapach. Spole¢né s deodorizacnim filtrem z apatitu titanu a vzduchovym filtrem
Cisti vzduch v mistnosti.

INFORMACE

* Pro zajisténi bezpecnosti provozu jsou vysokorychlostni elektrony generovany a
absorbovany uvnitr jednotky.

i

= Streamer mUze vydavat pistivy zvuk.

= Pokud se proudéni zeslabi, Streamer se mlze docasné zastavit, aby se zabranilo
zapachu ozénu.

5.9.1 Spusténi/zastaveni chodu funkce Flash Streamer (Cisténi vzduchu)

1 Stisknéte tlagitko C<€D.
Vysledek: <€ se zobrazi na displeji LCD a vzduch v mistnosti se zacne istit.
2 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlacitko C<€).

Vysledek: €€ zmizi z displeje LCD a provoz se zastavi.
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5.10 Provoz ¢asovace zapnuti/vypnuti

Funkce Casovace jsou uzitecné pro automatické zapinani a vypinani klimatizacni
jednotky v noci nebo rdno. Lze také pouzit kombinaci casovace vypnuti a zapnuti.

INFORMACE

Casovac znovu naprogramujte v nasledujicich pripadech:

i

= Jisti¢ jednotku vypnul.
= Vypadek napajeni.

= Po vyméneé baterii v uzivatelském rozhrani.

INFORMACE

i @

Hodiny MUSI byt nastaveny spravné, ne? pouzijete jakoukoliv funkci ¢asovace. Viz
také "4.4.1 Nastaveni hodin" [» 15].

5.10.1 Spusténi/zastaveni ¢asovace vypnuti
1 Stisknéte tlacitko a spustte provoz.

7900070
Vysledek: Na displeji LCD se zobrazi &b.tbad, kontrolka ¢asovace se rozsviti a
rozblika se OFF. @ a den v tydnu z LCD displeje zmizi.

T O
OFF. LILILS

V

2 Stisknutim tlagitka [« nebo 4% zmérite nastaveni ¢asu.
3 Stisknéte znovu tladitko Coff ],
Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi symbol OFF a nastaveny cas.

Vysledek: Rozsviti se kontrolka ¢asovace.

INFORMACE

i

Kazdym stisknutim tlacitka sdeet| nebo Lse'fj se cas posune o 10 minut dopredu.
Podrzenim tlacitka se nastaveni bude ménit rychle.

4 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlag¢itko (Cancel ]

0000
Vysledek: 7 displeje LCD zmizi kt.lfld a OFF a kontrolka casovace zhasne. Na LCD
displeji se zobrazi symbol @ a den v tydnu.

INFORMACE

i

Po nastaveni ¢asu Casovace zapnuti a vypnuti se casova nastaveni ulozi do paméti.
Pameét se resetuje, kdyz vyménite baterie uzivatelského rozhrani.

Pouziti nocniho reZzimu v kombinaci s casovacem vypnuti

Klimatizacni jednotka automaticky upravi nastaveni teploty (o 0,5°C nahoru v rezimu
chlazeni a 2,0°C doll v reZzimu vytapéni), aby nedochazelo k naruseni spanku
nadmérnym chlazenim &i vytapénim.

5.10.2 Spusténi/zastaveni ¢asovace zapnuti
1 Stisknéte tlacitko a spustte provoz.

17
Vysledek: Na displeji LCD se zobrazi S.L".', kontrolka ¢asovace se rozsviti a
rozblikd se ON. @ a den v tydnu z LCD displeje zmizi.
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on: 600

2 Stisknutim tla&itka [« nebo 4% zmérite nastaveni ¢asu.
3 Stisknéte znovu tlacitko C—on ).

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi symbol ON a nastaveny &as. Rozsviti se
kontrolka ¢asovace.

INFORMACE

i

Kazdym stisknutim tlacitka séest| nebo Lsiecj se Cas posune o 10 minut dopredu.
Podrzenim tlacitka se nastaveni bude ménit rychle.

4 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlac¢itko (Cancel ]

10
Vysledek: Z displeje LCD zmizi (S.L".l a ON a kontrolka ¢asovaée zhasne. Na
LCD displeji se zobrazi symbol ® a den v tydnu.

5.10.3 Kombinace ¢asovace zapnuti a vypnuti

1 Nastaveni ¢asovacd viz "5.10.1 Spusténi/zastaveni ¢asovace vypnuti" [» 26] a
"5.10.2 Spusténi/zastaveni ¢asovace zapnuti" [» 26].

Vysledek: Na LCD displeji se zobrazi OFF a ON.

Priklad:

Zobrazeno Aktuadlni cas Nastavit béhem: |Provoz

lee 00 6:00 jednotka je v Zastavise v 7:00 a

Jov 1900 provozu. spusti v 14:00.
Jednotka Spusti v 14:00.
Nepracuje.

Pozndmka: Pokud je nastaveni ¢asovace aktivni, aktudini ¢as NEN[ zobrazen na
LCD.

5.11 Pouzivani tydenniho casovace

Touto operaci mlZete nastavit aZz 4 nastaveni ¢asovace pro kazdy den v tydnu.

Priklad: Vytvorte rliznd nastaveni od pondéli do patku a rlzna nastaveni pro

tyden.
Den v tydnu Priklad nastaveni
ali i 2 Bl 4
Pondeli ON___OFF __ ON OFF
= Provedte 4 nastaveni. | | || |\ EE e |
6:00  8:30 17:30 22:00
Jterv as pa i 2 Bl 4
Utery az patek ON___OFF __ ON OFF
= Pokud jsou nastaveni stejna 1_____HEEE N ee—— e
jako v pondéli, pouZijte rezim 6:00 8:30 17:30 22:00
kopirovani.
Sobota -
= Z4dné nastaveni ¢asu
CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Referencni uzivatelska pfirucka
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Den v tydnu Priklad nastaveni
& mn  2n '3 4
Nedéle __ON__OFF, _ OFF ON__
= Provedte 4 nastaveni. V] e [(Tere D) | | | [erel
8:00 10:00  19:00 21:00

= Nastaveni ON-ON-ON-ON. UmozZnuje napldnovat provozni rezim a nastavit
teplotu.

= Nastaveni OFF-OFF-OFF-OFF. Pro kazdy den Ize nastavit pouze ¢as vypnuti.

Poznamka: Pfi nastavovani zamérte uZivatelsky ovlada¢ na vnitfni jednotku a
zkontrolujte, zda zaznél potvrzujici ton a blika kontrolka tydenniho ¢asovace.

INFORMACE

[ )
l Hodiny MUSI byt nastaveny spravné, nez pouzijete jakoukoliv funkci ¢asovace. Viz
také "4.4.1 Nastaveni hodin" [» 15].

INFORMACE

= Tydenni ¢asova¢ a ¢asovac zapinani a vypinanf nelze pouzivat sou¢asné. Casovac
zapinani a vypinani ma prioritu. Tydenni cCasovac prejde do pohotovostniho
rezimu a symbol z LCD displeje zmizi. Pokud je dokonceno ¢asované
zapinani/vypinani, bude automaticky aktivovan tydenni ¢asovac.

i @

= Pomoci tydenniho ¢asovace Ize nastavit den v tydnu, rezim Casovace zapnuti/
vypnuti (ON/OFF TIMER), ¢as a teplotu (pouze v rezimu ON TIMER). Dalsi
nastaveni jsou zaloZena na predchozim nastaveni casovace zapnuti.

5.11.1 Nastaveni reZimu tydenniho ¢asovace

1 Stisknéte tladitko (&1,

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a ¢islo rezervace aktualniho dne.

MON
[}
]

2 Chcete-li vybrat poZzadovany den v tydnu a cislo rezervace, stisknéte tlacitko

) nebo ek,
3 Stisknéte tla¢itko [Next ).
Vysledek: Nastavi se den v tydnu. a ON blika.

e,
[OXEE) - QN\*

fOW o 1 v

4  Stisknéte tlagitko B nebo ekl 2 vyberte rezim.

Vysledek: Nastaveni se zméni v nasledujicim poradi:

it e

Zobrazeno Funkce

ON Casovac zapnuti

OFF Casova¢ vypnuti

Prazdné Odstranéni rezervace
Referencni uZivatelska prirucka |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Stisknéte tlagitko (Next ),

Vysledek: Tim je nastaven rezim Casovace zapnuti/vypnuti (ON/OFF TIMER).
Symbol a ¢as blikaj.

v (R

EEm 00t

I

AR

Poznamka: Stisknutim tlagitka se vratite na predchozi obrazovku. Pokud
zvolite "Zadné nastaveni", pokracujte ke kroku 9.

6 Stisknéte tlacitko ¥ nebo el a vyberte ¢as. Cas Ize nastavit v intervalech 10
minut v rozmez{ 0:00 az 23:50.

7 Stisknéte tla¢itko [Next ).
Vysledek: Cas je nastaven a a teplota se rozblika.

e,

-
i WEEKLY =

Wy

7

.
-Y

Poznamka: Stisknutim tlagitka se vratite na predchozi obrazovku. Pokud
zvolite ¢asovac vypnuti, pokracujte ke kroku 9.

8 Stisknutim tlagitka ¥ nebo [«h) nastavte poZadovanou teplotu.

Pozndmka: Nastavenda teplota pro tydenni cCasoval se zobrazi jen v pripadé
nastaveni tydenniho ¢asovace.

INFORMACE

Teplotu Ize nastavit v rozmezi 10 az 32°C na uzivatelském ovladaci, avsak:

i

= Vrezimu chlazeni a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximalné na
18°C, i kdyz je nastavena na 10~17°C.

= V rezimu topeni bude jednotka pracovat maximalné na 30°C, i kdyZ je nastavena
na 31~32°C.

9 Stisknéte tladitko [CNext ),

Vysledek: Teplota a ¢as jsou nastaveny v ¢asovaci zapnuti. Cas je nastaven
casovacem vypnuti. Rozsviti se oranzova kontrolka casovace.

Vysledek: Zobrazi se nova rezervacni obrazovka.

10 Opakujte pfedchozi postup a nastavte dalsi rezervaci, nebo stisknutim tlacitka
[® ] dokoncete nastaven.

Vysledek: se zobrazi na displeji LCD.

Poznamka: Rezervaci Ize zkopirovat se stejnym nastavenim do jiného dne. Viz také
"5.11.2 Kopirovani rezervace" [» 29].

5.11.2 Kopirovani rezervace

Rezervace muZe byt zkopirovédno pro jiny den. Zkopiruje se celd rezervace
vybraného dne v tydnu.

1 Stisknéte tlacitko (£ 1.
2 Stisknéte tlagitko [al nebo 7 a vyberte tyden, ktery chcete zkopirovat.
3 Stisknéte tlac¢itko [(Cory ).

Vysledek: Rezervace vybraného dne v tydnu bude zkopirovéna.
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LP

LI

B WEEKLY |8
TTUE T

4 Chcete-li nastavit cilovy den v tydnu, stisknéte tlacitko i) nebo %)
5 Stisknéte tlacitko [(Copy ),

Vysledek: Celd rezervace je zkopirovéana do vybraného dne a kontrolka ¢asovace se
rozsviti oranZové.

LP

(I
L 0 !

-BIEM - ON M)
“TTUEY L)

5
Poznamka: Chcete-li zkopirovat dalsi den, opakujte postup.

6 Stisknutim tla¢itka (2 ] dokonéete nastaveni.
Vysledek: se zobrazi na displeji LCD.

Poznamka: Zména nastaveni rezervace po kopirovani viz "5.11.1 Nastaveni reZimu
tydenniho ¢asovace" [» 28].

5.11.3 Potvrzeni rezervace

MUZete potvrdit, zda jsou vSechny rezervace nastaveny podle vasich potreb.
1 Stisknéte tlagitko £ ],

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a ¢islo rezervace aktudlniho dne.

N C-mn

L)

5

2 Stisknutim tlacitka &% nebo [kl vyberte den v tydnu a &islo rezervace, kterou
je tfeba potvrdit, a zobrazte si podrobnosti rezervace.

TUE

Pozndmka: Zména nastaveni rezervace viz "5.11.1 Nastaveni rezimu tydenniho
casovace" [ 28].
3 Stisknutim tla¢itka (& _J ukoncete rezim potvrzeni.

5.11.4 Vypnuti a zapnuti reZimu tydenniho ¢asovace
1 Chcete-li vypnout nastaveni tydenniho ¢asovace, stisknéte tlacitko (WeeKly ]
dokud je na LCD displeji zobrazeno CIEE®.
Vysledek: Z displeje LCD zmizi a kontrolka ¢asovace zhasne.

2 Chcete-li znovu aktivovat rezim tydenniho casovace, stisknéte znovu tlacitko

(Wesky ]

Vysledek: PouZije se posledni nastaveny rezim rezervace.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5.11.5 Odstranéni rezervaci

Odstranéni individudlni rezervace
Pouzijte tuto funkci, pokud chcete odstranit jedno nastaveni rezervace.
1 Stisknéte tlacitko (€ 1.

Vysledek: Zobrazi se den v tydnu a &islo rezervace.
Stisknutim tlagitka ) nebo (k) vyberte den v tydnu, ktery chcete odstranit.
Stisknéte tlacitko [ Next ),
Vysledek: BXIEI®, ON a OFF blika.

4 Stisknéte tlagitko ¥ nebo skl vyberte polozku "Zadné nastaveni".

Vysledek: Nastaveni se zmeéni v nasledujicim poradi:

5 Stisknéte tladitko (CNext ),

Vysledek: VVybrana rezervace je odstranéna.
6 Stisknutim tla¢itka (2 JreZim ukoncete.

Vysledek: Zbyvajici rezervace budou aktivni.

Odstranéni rezervace pro kazdy den v tydnu

Tuto funkci pouzijte, pokud chcete odstranit vSechna nastaveni rezervace pro
jeden den v tydnu. Lze ji pouZit v reZimu potvrzovani nebo nastavovani.

1 Stisknutim tlagitka C¥J nebo fske) vyberte den v tydnu, ktery chcete odstranit.
2 Tlacitko podrzte asi 5 sekund.

Vysledek: VVSechny rezervace pro vybrany den budou odstranény.

Odstranéni vSech rezervaci

Tuto funkci pouzijte, pokud chcete odstranit vSechny rezervace pro viechny dny v
tydnu. Tento postup NELZE pouZzit v reZimu nastaveni.

1 Ve vychozim zobrazeni podrite tlacitko asi 5 sekund.

Vysledek: VSechny rezervace budou odstranény.

5.12 Bezdratové pripojeni sité LAN

Zakaznik je odpovédny za poskytnuti:

= Chytry telefon nebo tablet s minimalni podporovanou verzi systém( Android
nebo i0S, jak je uvedeno v http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

= Pfipojeni k Internetu nebo komunikacni zafizeni, napfiklad modem, smérovac
atd.

= Bezdratovy pfristupovy bod LAN

= |nstalovana bezplatna aplikace Daikin Online Controller

5.12.1 Bezpecnostni upozornéni pfi pouziti bezdratového adaptéru

NEPOUZIVEJTE v blizkosti nasledujicich zafizent:

= Lékaiské zafizeni. Napfiklad: Osoby pouzZivajici kardiostimuldtor nebo
defibrilatory. Tento vyrobek muze zpUsobit elektromagnetické ruseni.
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= Zafizeni pro automatické ovladani. Napriklad: Automatické dvere nebo zafizeni
pro pozarni alarmy. Tento vyrobek maze zpUsobit chybnou funkci zafizeni.

= Mikrovinna trouba. M{zZe ovlivnit bezdratovou komunikaci LAN.

5.12.2 Instalace aplikace Daikin Online Controller

1 Otevreno:

* Google Play pro zafizeni pouZzivajici systém Android.
= App Store pro zafizeni pouzivajici systém iOS.

2 Vyhledejte aplikaci Daikin Online Controller.

3 Priinstalaci postupujte podle pokyn( na obrazovce.

5.12.3 Soucasti bezdratového adaptéru

7 N
4R KA
PRUN ———a

—b

5
|

[0
I

=
2
£l

¢
|

\ -

Kontrolka RUN (oranzova)
Kontrolka AP (zZlutd)
Tlacitko SETUP

Tlacitko MODE

Tlacitko POWER

Ucel

D T O

RUN Sviti po pripojeni ke smérovaci (pfistupovy bod bezdratové sité
LAN).

AP Sviti po pfipojeni pfimo k chytrému telefonu.

SETUP PoufZijte pro pfipojeni ke smérovaci (pfistupovy bod bezdratové
sité LAN).

MODE Prepina rezimy (RUN/AP) pfi stisknuti.

POWER Pfi stisknuti zapina a vypind adaptér bezdratové sité LAN.

5.13 O vicenasobném systému

Vicenasobny systém zahrnuje jednu (1) venkovni jednotku pfipojenou k nékolika
vnitfnim jednotkam.
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5.13.1 Nastaveni priority mistnosti

Nastaveni priority mistnosti vyZaduje pocatecni naprogramovani béhem instalace.
Obratte se na vaseho autorizovaného dealera s Zaddosti o odbornou pomoc.

S neaktivnim pfednostnim nastavenim mistnosti nebo bez néj

Je-li v provozu vice vnitrnich jednotek, prednost ma jednotka, ktera byla zapnuta
jako prvni. Nastavuje dalsi jednotky do stejného provozniho rezimu. Jinak budou
uvedeny do pohotovostniho rezimu a jejich kontrolka bude blikat; tento jev NEN[
znamkou poruchy.

Vyjimky: Pokud je prvni zapnutd jednotka nastavena na pouze ventilator, a je v
jiné mistnosti nastaveno topeni, priorita bude dadna jednotce v rezimu topeni. Prvni
jednotka pfepne do pohotovostniho rezimu a zacne blikat kontrolka provozu.

INFORMACE

= Rezimy chlazeni, vysouseni a pouze ventilace Ize pouzivat soucasné.

i

= Automaticky provoz automaticky voli chlazeni nebo topeni, v zavislosti na teploté
mistnosti. Pokud je navolen automaticky provoz pro vsechny jednotky, budou
vSechny tyto jednotky pracovat v rezimu prvni jednotky, ktery byla zapnuta.

Priorita p¥i tichém provozu venkovni jednotky
Viz také "5.8.2 ReZim tichého provozu venkovni jednotky" [» 24].

1 Nastavte tichy provoz venkovni jednotky ve vSech mistnostech pomoci
uZivatelského ovladace jednotek.

2 Chcete-li zrusit tichy provoz venkovni jednotky, mlzZete zastavit chod v 1
mistnosti pomoci uZivatelského ovladace.

Vysledek: Provoz se zastavi ve viech jednotkach. & zGstane na displeji
ostatnich uZivatelskych ovladaca.

3 Chcete-li odebrat symbol z jinych uZivatelskych ovladacU, zastavte tichy provoz
venkovni jednotky ve vSech mistnostech samostatné.

Vysledek: Symbol & zmizi.

S aktivnim pfednostnim nastavenim mistnosti
MUzete vybrat odliSny provozni rezim pro kazdou mistnost.

Pfiklad: Prioritu ma mistnost A, je vybran reZzim chlazeni.

Provozni rezim v mistnosti B, C a |Stav mistnosti B, Ca D

D

Chlazeni, suseni a pouze Udrzuje se aktualni provozni rezim

ventilator
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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Provozni rezim v mistnosti B, C a |Stav mistnosti B,Ca D

D

Topeni Pohotovostni rezim. Jakmile se jednotka v
mistnosti A zastavi, provoz této jednotky se
obnovi.

Automatika Pokud provozni rezim chlazeni pokracuje.

Pokud jednotka topeni vstoupi do
pohotovostniho rezimu. Jakmile se jednotka v
mistnosti A zastavi, provoz této jednotky se
obnovi.

Pfednost béhem provozu s plnym vykonem
Priklad: Mistnost A md prioritu. Mistnosti B, Ca D jsou v provozu.
1 Nastavte rezim plného vykonu pro mistnost A.
Vysledek: Kapacita v mistnosti A je zvySena. M(zZe dojit k lehkému sniZeni vykonu
chlazeni/vytdpéni v mistnostech B, C a D.
Priorita pfi tichém provozu venkovni jednotky
Priklad: Mistnost A ma prioritu.
2 Nastavte rezim tichého provozu a jedné venkovni jednotce.

Vysledek: Vsechny jednotky vstoupi do tichého provozu venkovni jednotky
najednou.

5.13.2 Tichy no¢ni rezim

Tichy nocni rezim vyZaduje pocatecni naprogramovani béhem instalace. Obratte se
na vaseho prodejce s Zadosti o odbornou pomoc. Tento rezim snizuje provozni hluk
venkovni jednotky béhem nocnich hodin snizenim Gcinnosti chlazeni.

Tichy nocni rezim se aktivuje automaticky, pokud teplota klesne o 5°C (nebo vice)
pod nejvyssi teplotu zaznamenanou v prislusny den.

5.13.3 Zablokovani rezimu chlazeni / topeni

Zablokovani rezimu chlazeni / topeni vyZaduje pocatecni naprogramovani béhem
instalace. Obratte se na vaSeho autorizovaného dealera s Zadosti o odbornou
pomoc. Zablokovéani rezimu chlazeni / topeni nastavi jednotku trvale na rezim
chlazeni nebo topeni. Tuto funkci aktivujte, kdyzZ si uZivatel preje nastavit vsechny
vnitfni jednotky pfipojené k rozsahlejSimu systému na 1 provozni rezim.

° INFORMACE
l Blokovani rezimu chlazeni/topeni NELZE aktivovat spole¢né s nastavenim priority
mistnosti.
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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6 Usporny rezim a optimalni rezim provozu

° INFORMACE

= Je-li jednotka zapnuta, spotrebovava elektrinu.

= Kdyz se po vypadku napdjeni toto obnovi, bude jednotka pokracovat v dfive
navoleném rezimu.

UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvirata pfimému proudéni vzduchu.

VYSTRAHA

NEUMISTUITE predméty pod vnitfni nebo vnéjsi jednotku, pokud by mohly zvihnout.
Jinak mohou kondenzace na jednotce ¢i na potrubi chladiva, znecisténi vzduchového
filtru nebo zaneseni odpadu zpGsobit odkapavani, které maze znedistit nebo poskodit
predmeét pod jednotkou.

VYSTRAHA

Pobliz klimatizaéni jednotky nikdy NEUMISTUJTE spreje s hoflavym obsahem do
blizkosti jednotky. V opacném pripadé mdze dojit k pozaru.

> B> PP

UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEIJTE v dobé, kdy v mistnosti pouzivate insekticid uréeny k
vykufovani. Chemikalie by se mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

Pro fadnou funkci systému dodrzujte nasledujici pravidla.

Béhem chlazeni mistnosti zamezte pfimému slunecnimu svitu do mistnosti
vhodnymi zaclonami nebo Zaluziemi.

Zajistéte, aby prostor byl dobre odvétran. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a vystup
vzduchu.

Casto vétrejte. Casté pouzivani vyzaduje, aby uZivatelé vénovali zvldstni
pozornost vétrani.

Dvere a okna nechavejte zaviené. Zistanou-li dvefe nebo okna oteviena, vzduch
bude proudit z mistnosti a U¢innost chlazeni a topeni bude klesat.

Mistnost NECHLADTE ani NEVYHRIVEJTE pfili§. Udriovani teploty na pfiméfené
Urovni pomaha Setfit energii.

Pobliz vstupu nebo vystupu vzduchu z jednotky NIKDY neumistujte Zadné
predméty. Mohlo by to zpUsobit snizeny Ucinek topeni/chlazeni nebo zastaveni
provozu.

Pokud jednotku NEBUDETE delsi dobu pouZivat, vypnéte hlavni vypinac jednotky.
Je-li spinac hlavniho sitového napdjeni zapnuty, jednotka spotrebovava elektrinu.
Hlavni vypinac¢ zapnéte 6 hodin pred opakovanym uvedenim jednotky do
provozu; zajistite tak jeji hladky chod.

Pri vihkosti vyssi nez 80% nebo v pfipadé ucpaného odtoku se jednotka muize
orosit.

Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se citili pfijemné. Mistnost neprehfivejte a
nepodchlazujte. NeZ teplota mistnosti dosahne nastavené teploty, chvili to trva.
Zvazte pouZziti moZznosti nastaveni ¢asovace.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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= Nastavte smér proudéni vzduchu, abyste se vyhnuli proudéni studeného vzduchu
a jeho shromazdovani na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru
na strop béhem chlazeni nebo vysouseni, nebo dold béhem topeni.)

= Zabrante vSak prfimému proudéni vzduchu na osoby v mistnosti.

= Provozujte systém v doporuceném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazeni,
20~24°C pro topeni), abyste uspofili energii.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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7 UdrZba a servis

7.1 Prehled: udrzba s servis

Instalaéni technik musi provést roéni udrzbu.

O plnéni chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE
do ovzdusi.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencidlu globalniho oteplovani (GWP): 675

POZNAMKA
Prislusna legislativa tykajici se fluorovanych sklenikovych plyni vyZaduje, aby napln

chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO,.

Vzorec pro vypocet mnoistvi CO, v ekvivalentnich tunach: Hodnota GWP chladiva x
celkovy objem chladiva [kg] / 1000

Podrobnéjsi informace si vyzadejte od podniku provadéjiciho instalaci.

VYSTRAHA
Chladivo uvniti této jednotky je mirné hotlavé, ale za normalnich okolnosti NEUNIKA.

Jestlize chladivo unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s otevienym
plamenem horaku, topenim nebo varicem, mlze to zpuUsobit vznik pozaru nebo
nebezpecénych plyn(.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a obratte se na prodejce, od
kterého jste si koupili danou jednotku.

Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik nepotvrdi, ze byla dokonéena oprava
mista, kde doslo k Uniku chladiva.

VYSTRAHA
= NEPROPICHUIJTE ani nespalujte soucasti pracujici s chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 7adné ¢istici prostiedky nebo prostfedky pro urychleni procesu
odmrazovani kromé téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, Ze chladivo v systému je bez zapachu.

VYSTRAHA

Zarizeni musi byt uloZeno v mistnosti bez nepretrzité pracujicich zdroji zazehnuté
(napriklad otevreny plamen, pracujici plynové zarizeni nebo elektrické topidlo).

POZNAMKA

Udrzba MUSI byt provadéna autorizovanym instalaénim technikem nebo servisnim
zastupcem.

Doporucujeme provadét Udrzbu alespor jednou rocné. Platna legislativa vSsak muaze
vyZzadovat kratsi intervaly udrzby.

NEBEZPECi: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Pri Cisténi klimatizacniho zafizeni nebo vzduchového filtru zastavte provoz a vypnéte
vSechna napajeni. Jinak by mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

> o B P
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VYSTRAHA
Pro zabranéni Urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= NEOVLADEJTE jednotku mokryma rukama.
= Na jednotku NEPOKLADEITE 74dné predméty obsahuijici vodu.

UPOZORNENI

Po delsSim pouzivani zkontrolujte podlozku jednotky a jeji instalace, zda nejsou
poskozeny. V pripadé poskozeni by mohla jednotka spadnout a zpUsobit Uraz.

UPOZORNENI

NEDOTYKEJTE se zeber vyméniku tepla. Zebra jsou ostra a mohli byste se porezat.

VYSTRAHA

Pri praci na vyvysenych mistech ze Zebriku je tfeba postupovat opatrné.

> B P

7.2 Cisténi vnitini jednotky a uZivatelského rozhrani

POZNAMKA

= NEPOUZIVEITE benzin, benzen, tedidla, lestici prasky ani kapalné insekticidy.
Mozny dopad: Ztrata barvy nebo deformace.

©

= NEPOUZIVEJTE vodu nebo vzduch o teploté vy3si nez 40°C. Mozny dopad: Ztrata
barvy nebo deformace.

= NEPOUZIVEITE lestici prostredky.

= NEPOUZIVEITE abrazivni karta¢. Mozny dopad: Doslo by k odlupovéni povrchové
vrstvy.

é NEBEZPECi: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Pred cisténim jednotky ji vypnéte. Vypnéte také jistic nebo vytdhnéte napajeci
kabelovou pfipojku ze zasuvky. Jinak by mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

1 Vycistéte mékkou latkou. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, pouzijte vodu
nebo neutralni Cistici prostredek.

7.3 Cisténi pfedniho panelu

Z

1 Celni panel vyc¢istéte mékkou utérkou. Pokud skvrny nelze snadno odstranit,
pouzijte vodu nebo neutraini Cistici prostredek.

7.4 Demontaz predniho panelu

1 PodrZte predni panel za Uchyty na obou strandch a otevrete jej.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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LR

a  Uchyty panelu
2 Demontujte predni panel smérem doleva nebo doprava a vytdhnéte jej
smérem k sobé.

Vysledek: Hridel predniho panelu na jedné strané bude odpojen.

3 Poté stejnym zplsobem rozpojte otocny cep na druhé strané.

a Cep predniho panelu

7.5 Informace o vzduchovych filtrech

Provozovani jednotky se znecisténymi filtry znamena, zZe filtr:
NEDOKAZE vzduch zbavit zapach;
NEDOKAZE vzduch vy¢istit;

nedostatecné topeni/chlazeni;

= moznost vzniku zdpachu.

7.6 Cisténi vzduchovych filtr{

1 Tladitko uprostfed vzduchového filtru zatlacte a poté filtr vytdhnéte dold.

2 Vzduchové filtry vytdhnéte ven.

Pozndmka: (tfida 50~71) Dezodorizaéni filtr z apatitu titanu MUSI byt pred
¢isténim vzduchového filtru demontovan.

3 Vyjméte dezodorizacni filtr z apatitu titanu ze vSech 4 spon.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Referencni uzivatelska pfirucka
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e

4 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vycistéte pomoci vysavace.

a Svorka

5 Namocte do vlazné vody asi na 10 aZz 15 minut.

INFORMACE

= Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutralnim cisticim prostredku
rozpusténém ve vlazné vodé. Vysuste vzduchové filtry ve stinu.

i @

= Vzduchové filtry se doporucuje Cistit kazdé dva tydny.

7.7 Cisténi dezodoriza¢niho filtru z apatitu titanu

INFORMACE

Vycistéte filtr vodou kazdych 6 mésica.

i

1 Vyjméte dezodorizacni filtr z apatitu titanu z vycnélkd (tfida 15~42) nebo 4
spon (tfida 50~71).

Tiida 15~42

Tfida 50~71

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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a Svorka

2 Pravidelné odstranujte prach z filtru pomoci vysavace.
< |

3 Namocte filtr na 10 az 15 minut do teplé vody.
Poznamka: (tfida 50~71) Nikdy filtr NEVYJIMEJTE z rdmu.

Trida 15~42 Tfida 50~71

4 Po umyti vytreste zbyvajici vodu a filtr nechte vyschnout na stinném misté.
NEZDIMEJTE filtr, abyste jej zbavili vody.

7.8 Vymeéna dezodorizacniho filtru z apatitu titanu

INFORMACE

Vyménte filtr jednou za 3 roky.

i

1 Sejméte filtr z vyénélkd (tfida 15~42) nebo ramu (tfida 50~71) a filtr vyménte
za novy.

Tfida 15~42

Tfida 50~71

INFORMACE

i @

= Ram filtru NELIKVIDUJTE, ale pouZijte jej znovu.

= Stary vzduchovy filtr zlikvidujte jako nehoflavy odpad.

Chcete-li si objednat dezodoriza¢ni filtry z apatitu titanu, kontaktujte svého
prodejce.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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7 wvr

Polozka Objednaci cislo
Dezodorizacni filtr z titanu, 1 sada KAF970A46

7.9 Montaz predniho panelu

1 Predni panel nasadte zpét. Vyrovnejte hfidele s drazkami a zasunte je az na
doraz.

2 Pomalu uzavrete predni panel zatlacenim na obou strandch a uprostred.

~ . -

AR \ 39

7.10 Pred dlouhodobym odstavenim jednotky zvazte nasledujici:

Jednotku uvedte do provozu v reZzimu ventildtoru na nékolik hodin, aby se vysusil
vnitfek vnitini jednotky.

1 Stisknéte tla¢itko a vyberte provoz Q

2 Stisknéte tlagitko @ a spustte provoz.
3 Po zastaveni chodu vypnéte jistic.
4 Vzduchové filtry vycistéte a znovu nasadte do plvodniho mista.
5 Vyjméte baterie z uZivatelského rozhrani.
° INFORMACE
l Doporucuje se svérit pravidelnou udrzbu specializovanému technikovi. Sluzby
specializovaného technika vam poskytne mistni prodejce. Naklady na udrzbu nese
uzivatel.
Za urcitych provoznich podminek mdze po nékolika sezonach dojit k zanesenf vnitini
Casti jednotky. To se projevi v nevyhovujicim vykonu.
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8 Odstranovani problému

Jestlize se vyskytne jedna z nasledujicich poruch, uinte nize uvedend opatfeni a
kontaktujte vaseho prodejce.

VYSTRAHA
Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napfiklad zapach po spaleniné apod.), jednotku

zastavte a vypnéte napajeni.

Dalsi provoz zafizeni za takovych okolnosti mize zpGsobit poruchu, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Porucha Opatreni

Bezpecnostni zafizeni (napfiklad pojistka, jisti¢, |Vypnéte hlavni vypinac.
zemnici jisti¢ apod.) ¢asto reaguji nebo vypinac
ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUIJE spravné.

Z jednotky prosakuje voda. Zastavte provoz jednotky.
Spinac provozu NEPRACUIJE spravné. Vypnéte napdjeci zdroj.
Signalizuje-li se na displeji uZivatelského Informujte instalac¢niho
rozhrani Cislo jednotky, kontrolka provozu blikd |technika a oznamte mu kéd
a zobrazi se kéd poruchy. poruchy.

Jestlize systém NEPRACUIJE spravné v jinych nez uvedenych pfipadech a neni
zfejma zadna z vyse popsanych poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha Opatieni

Systém vibec NEPRACUJE. |= Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napajeni.
Pockejte, az se obnovi napdjeni. Jestlize za provozu
dojde k preruseni doddvky energie, systém se po
obnové napdjeni znovu spusti automaticky.

Zkontrolujte, zda nevyhorela pojistka, nebo zda

obvod nerozpojil jistic. Pokud ano, vyménte
pojistku nebo zapnéte jistic.

Zkontrolujte baterie uZivatelského ovladace.

Zkontrolujte nastaveni casovace.

Systém se nahle zastavi. = Zkontrolujte, zda néjakd prekdzka NEZAKRYVA
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni nebo
venkovn{ jednotky. Odstrante prekdzky a zajistéte
volny prdtok vzduchu.

= Klimatiza¢ni jednotka se mUZe zastavit po nahlém
zakolisani  napéti, aby byl systém chranén.
Jednotka znovu automaticky zahaji provoz zhruba
po 3 minutach.

Ventildtor se zastavi béhem | Pokud je nastavena teplota dosazena, pritok
provozu v rezimu proudéni |vzduchu je sniZzen a provoz je zastaven. Pfi stoupnuti
vzduchu. nebo poklesu vnitini teploty bude provoz
automaticky pokracovat.

Klapky se NEZACINAJI ihned | Vnitini jednotka nastavi polohu klapek. Klapky se
vychylovat. zacnou brzy pohybovat.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Referencni uzivatelska prirucka
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Porucha Opatreni
Provoz se NESPUSTI V pripadé, Ze tlacitko ON/OFF bylo stisknuto ihned
okamZité. po zastaveni provozu, nebo pokud byl rezim

zménén. Provoz se spusti po 3 minutdch, aby systém
ochranil.

Systém pracuje, ale
chlazeni nebo ohrev jsou
nedostatecné.

Zkontrolujte nastaveni proudéni vzduchu. Viz také
"5.4 Rychlost proudéni vzduchu" [» 20].

Zkontrolujte  nastaveni  teploty. Viz  také
"5.3.1 Spusténi a zastaveni provozu a nastaveni
teploty" [» 19].

Zkontrolujte, zda je nastaven spravny smér
proudéni vzduchu. Viz také "5.5 Smér proudéni
vzduchu" [» 20].

Zkontrolujte, zda né&jakd prekazka NEZAKRYVA
nasavani nebo vyfukovani vzduchu vnitfni nebo
venkovni jednotky. Odstranite prekazky a zajistéte
volny pratok vzduchu.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry.
Vzduchové filtry vy¢istéte. Viz "7 Udriba a
servis" [» 37].

Zkontrolujte, zda nejsou oteviené dvefe nebo
okna. Zavrete dvere nebo okna, zabrarite vyméné
vzduchu v mistnosti s okolim.

PfesvédCte se, zda jednotka pracuje v
ekonomickém reZzimu nebo v reZimu tichého
provozu venkovni  jednotky. Viz také
"5.8 Ekonomicky provoz a tichy provoz venkovni
jednotky" [» 24].

Zkontrolujte, zda je pfimo pod vnitfni jednotkou
nebo vedle ni néjaky ndbytek. Pfesunite nabytek.

Systém pracuje, ale ohfev
je nedostatecny (z jednotky
NEPROUDI vzduch).

Klimatizacni jednotka se mUiZe pred reZimem
topeni pfedbézné zahtivat. Pockejte pfiblizné 1 az
4 minuty.

Pokud uslysite nasledujici zvuk, venkovni jednotka

muzZe byt v reZimu odmrazovani. Pockejte priblizné
4 a7 12 minuty.

Casovac¢ zapnuti/vypnuti
(ON/OFF TIMER)
NEPRACUIJE podle
nastaveni.

Zkontrolujte, zda jsou Casovac zapinani a vypinani
ON/OFF a tydenni casova¢ Weekly timer a
nastaveny na stejny c¢as. Zména nebo zruSeni
nastaveni. Viz také "5.10 Provoz ¢asovace zapnuti/
vypnuti" [» 26] a "5.11 PouZivani tydenniho
Casovace" [» 27].

Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny hodiny a

den v tydnu. Viz také "4.4 Informace o
hodinach" [» 15].

RezZim chlazeni NELZE
vybrat.

Zkontrolujte, zda systém NENI ve verzi pouze s
topenim.

Referencni uZivatelska prirucka
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8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Porucha

Opatieni

Béhem provozu pracuje
zafizeni nespravné.

Nasledkem pUsobeni blesku nebo radiovych vin
muze dojit k poruse funkce klimatizacniho zafizeni.
Pfepnéte jisti¢ mezi stavy OFF a ON.

Jednotka pfijima signaly z
uzivatelského ovladace.

= Zkontrolujte baterie uZivatelského ovladace. Viz
také "4.2 VloZzeni baterii" [» 14].

= Zkontrolujte, zda pfijima¢ NEBYL vystaven
pfimému slunecnimu zareni.

= Zkontrolujte, zda se v mistnosti nachazeji
elektronické startéry zdfivek. Kontaktujte svého
dodavatele.

Displej uzivatelského

ovladace nic nezobrazuje.

Vymeénte baterie uzivatelského ovladace.

Na displeji uzivatelského
ovladace se zobrazuje
chybovy kéd.

Obratte se na svého prodejce. Viz také "8.2 Reenf
probléma na zakladé chybovych kodd" [» 46], kde
je uveden podrobny seznam chybovych kodU.

Zapinaji se jind elektricka
zafizeni.

Pokud signdly uzivatelského ovladace ovladaji dalsi
elektrické spotfebice, pfesunte tyto spotfebice nebo

kontaktujte svého prodejce.

Jestlize ani po kontrole vsech vyse uvedenych bod( nelze odstranit problém
vlastnimi silami, obratte se na instalacniho technika a popiste mu pfiznaky, uvedte
nazev modelu jednotky (pokud mozno s vyrobnim cislem) a datum instalace
(pravdépodobné uvedeno na zarucnim listu).

Priznaky, které NEJSOU znamkou poruchy systéemu

Nasledujici pfiznaky NEJSOU poruchami systému:

PFiznak: Ozyva se zvuk tekouci vody

= Jde o zvuk chladiva, které proudi v klimatiza¢nim zafizeni.

= Tento zvuk mize byt generovan v pripadé, Ze voda proudi z jednotky béhem
chlazeni nebo vysouseni.

= Chladivo pritéka do klimatizac¢ni jednotky i tehdy, je-li vnitfni jednotka vypnuta a
vnitfni jednotka v jiné mistnosti pracuje.

Pfiznak: Ozyva se zvuk vyfukovani
Tento zvuk vznikd, kdyz se zméni smér proudéni chladiva (napfiklad pfi prepnuti
mezi rezimem chlazeni a topeni).

Ptiznak: Ozyva se zvuk cvakani
Tento zvuk je generovan pfi mirném roztahovani nebo smrstovani jednotky vlivem
teplotnich zmén.

Ptiznak: Ozyva se zvuk piskani

Tento zvuk je generovan pritokem chladiva béhem odmrazovani.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8.1.5 Priznak: Ozyva se zvuk cvakani béhem provozu nebo v klidovém rezimu
Tento zvuk je generovan, kdyZz pracuji fidici jednotky chladiva nebo elektrické
soucasti.
8.1.6 Priznak: Ozyva se zvuk klapani
Tento zvuk se ozyva v pripadé, Ze externi zafizeni nasdvd vzduch z mistnosti
(napriklad odsdvaci ventildtor nebo odsdvaci kryt) a to pfi zavienych dvefich
mistnosti. Oteviete okno ¢i dvere, nebo ventildtor zastavte.
8.1.7 Priznak: Z jednotky vychazi bilda mlha (vnitini jednotka, venkovni jednotka)
Systém se prepnul do rezimu topeni po operaci odmrazovani. Vlhkost vznikla
odmrazovanim jednotky se odpafuje a unika.
8.1.8 Priznak: Jednotka muze vydavat pachy
Jednotka mUZe pohlcovat pachy z mistnosti, ndbytku, cigaret atd. a poté je opét
vydavat.
8.1.9 Priznak: Venkovni ventilator se otaci, i kdyz je klimatiza¢ni jednotka mimo provoz
= Po zastaveni provozu. Ventildtor venkovni jednotky se otaci i naddle zhruba 30
sekund; Ucelem je ochrana systému.
= KdyZ klimatiza¢ni jednotka neni v provozu. Je-li venkovni teplota pfilis vysoka,
ventilator venkovni jednotky se za¢ne otdcet; icelem je ochrana systému.
8.2 ResSeni problémd na zakladé chybovych kodU
Pokud se jednotka dostane do problému, na uzivatelském rozhrani se zobrazi
chybovy kod. Je dulezZité pochopit dany problém a prfed vymazanim chybového
koddu provést prislusnd opatreni. To mUzZe provést autorizovany technik nebo vas
mistni prodejce.
Tato kapitola vam poskytne prehled vsech mozZnych chybovych kodl a jejich popis,
jak je zobrazen na uzivatelském rozhrani.
Podrobné informace o feseni problému kazdé chyby naleznete v servisni prirucce.
Diagnostika problému pomoci uZivatelského rozhrani
UZivatelské rozhrani miZe prijmout chybovy kdd od vnitini jednotky s odkazem na
poruchu. Pfed resetovanim chybového kodu je dlleZité porozumét problému a
podniknout pfislusnd opatfeni. To by mél provadét pouze licencovany instalacni
technik nebo mistni prodejce.
Zobrazeni chybového kédu na uzivatelském rozhrani:
1 Tlagitko podrzte zhruba 5 sekund.
Vysledek: Rozblika se 0 v ¢asti teploty na displeji.
2 Stisknéte tlacditko opakované, dokud se nebude ozyvat nepretrzity
zvukovy signal.
Vysledek: Nyni je na displeji zobrazen kod.
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B

46

Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
4P518786-3F — 2020.05



8 | Odstraniovani probléma

i @

INFORMACE

si kody.

= Kratky zvukovy signdl a 2 po sobé jdouci zvukové signdly oznamuji neodpovidajici

® Chcete-li zrusit zobrazeni kodu, podrzte tlacitko zruseni casovace na

dobu 5 sekund. Zobrazeni kodu zmizi také v pripadé, pokud toto tlacitko

NESTISKNETE po dobu 1 minuty.

Systém

Chybovy kéd |Popis

oo Normalni

us Nedostatek chladiva

ug Detekovano prepéti

uy Chyba prenosu signalu (mezi vnitfni a venkovni jednotkou)
uR Porucha kombinace vnitrni/venkovni jednotky

Vnitini jednotka

Chybovy kéd |Popis

R Neobvykly stav obvodové desky vnitini jednotky

RS Ochrana pfed zamrznutim nebo fizeni vysokého tlaku

RS Neobvykly stav stejnosmérného motoru ventilatoru

oy Neobvykly stav termistoru vymeéniku tepla vnitfni jednotky
9 Neobvykly stav termistoru pokojové teploty

Venkovni jednotka

Chybovy kéd  |Popis

£A Neobvykly stav Ctyfcestného ventilu

£l Neobvykly stav desky tisténych spojl venkovni jednotky
£S Aktivace funkce ochrany pred pretizenim kompresoru

£5 Zablokovani kompresoru

£ Zablokovani stejnosmérného motoru ventilatoru

F3 Rizeni teploty ve vytlaéném potrubi

5 Rizenf vysokého tlaku (v rezimu chlazeni)

HO Neobvykly stav snimace systému kompresoru

HE Neobvykly stav snimace polohy

Hg Neobvykly stav snimace stejnosmérného napéti / proudu
H9 Neobvykly stav termistoru venkovni teploty

J3 Neobvykly stav termistoru vytlaéného potrubi

J5 Neobvykly stav termistoru vymeéniku tepla venkovni jednotky
L3 Chyba prehtati elektrickych soucdsti

Ly Zvyseni teploty na Zebrech radidtoru

LS Okamzity nadproud invertoru (DC)

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Chybovy kéd  |Popis

Py Neobvykly stav termistoru Zeber radiatoru

8.3 Odstranovani poruch bezdratového adaptéru spojeni

Nasledujici tabulka poskytuje struény popis jak zvladnout nékteré problémy. Pokud

nepomze zadné z uvedenych reseni, prejdéte na http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/, kde naleznete dalsi informace a cCasté
dotazy.

Problém Opatieni

74adna z kontrolek LED nesvitf = Zkuste jednotku ovlddat pomoci

uzivatelského ovladace.

Vypnéte jednotku a poté ji opét
zapnéte.

Zkontrolujte, zda kontrolky LED
nejsou vypnuty v aplikaci.

Zkontrolujte, zda je adaptér spravné
nainstalovan.

Adaptér bezdratové sité LAN NEN{

yiditelm'/ na pFeh/Iedové obrazovce = Zkontrolujte, zda sviti kontrolka LED
jednotce (Uvodni obrazovka) po RUN.

nakonfigurovani adaptéru WLAN.

Zkontrolujte, zda je zapnuto napajeni.

= Pokud sviti kontrolka LED AP,
stisknéte tlac¢itko MODE po dobu
2 sekund a prepnéte do reZzimu RUN.

= Pokud kontrolka LED RUN blika,
zkuste pripojit adaptér WLAN znovu k
bezdratové siti. Zkontrolujte, zda je
adaptér  bezdratové  sité LAN
dostatecné blizko ke smérovadi
(pfistupovy bod bezdratové sité LAN).

= Pokud sviti kontrolka LED RUN,
zkontrolujte, zda je pfripojen chytry
telefon nebo tablet ke stejné
bezdratové siti LAN jako adaptér
bezdratové sité LAN.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Problém

Opatieni

telefonu/tabletu.

Pokud se pokousite pfipojit primo k
adaptéru (rezim AP), adaptér
bezdratové sité LAN neni viditelny v
seznamu dostupnych siti Wi-Fi na

= Pokud kontrolka LED AP nesuviti,
stisknéte tlac¢itko MODE po dobu
2 sekund a prepnéte do reZzimu AP.

= Pokud kontrolka LED AP blik3,
vyckejte, dokud nebude kontrolka LED
AP svititi (asi 1 minuta). Adaptér
bezdratové sité LAN se stéle spousti.

= Pokud kontrolka LED AP sviti,
pfepnéte do rezimu RUN stisknutim
tla¢itka MODE po dobu 2 sekund.
Nyni pfepnéte zpét do rezimu AP
stisknutim tlacitka MODE znovu na
dobu 2 sekund. Tento postup zméni
bezdratovy kanal, na kterém adaptér
bezdratové sité LAN pracuje. V
pfipadé potfeby postup opakujte.

8.4 Redeni problémd na zakladé LED na venkovni jednotce

Barva kontrolky [Normalni stav

LED

Zelena Blika
Cervend Vypnuto

{? Zapnuto

2 S Blika

o Vypnuto

- Jakykoliv stav

Kontrolka LED na desce tisténych spojt venkovni jednotky pro radu 2MXM

Zelena

Mikropocitaé, normalni / LED-A

Diagndza

¥

Normalni, kontrola vnitfni jednotky

181

Vypnéte napdjeni a poté ho opét zapnéte. Zobrazi-li se
pomoci kontrolek LED stejny stav, je vadna fidici karta
PCB venkovni jednotky.

Porucha napajeciho zdroje®

(a) V nékterych piipadech NEPOUZIVEITE. Viz servisni pirucka.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
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Kontrolka LED na desce tisténych spojti venkovni jednotky pro fradu 3MXM, 4MXM, 5MXM

Zelena |Cervena Diagndza

Mikrop |Detekce poruchy

ocitag,

normaln

i

LED-A |LED1 |LED2 |LED3  |LED4  |LED5"

f‘ o o o o o Normalni, kontrola vnitfni jednotky

%} {? o {t} {? o Vysokotlaky chrdni¢ (na kondenzatoru) nebo nizkotlaky
chrani¢ (na vyparniku) aktivované, nebo vymeénik tepla
vnitfni jednotky zamrzl, zatimco jednotka pracovala
nebo byla v pohotovostnim rezimu

2303 Lt (] Lt o o Zareagovalo relé pretiZzeni nebo vysoka teplota ve
vystupnim potrubi®

20 S o Lt Lt o o Chybné spusténi kompresoru

{f o {} o {} o Vstupni nadproud

{‘ {? {t} o (] o Neobvykly stav termistoru nebo proudového
transformatoru®

{‘ {? {? o {? o Vysoka teplota v rozvadéci skfini

{f [ ] o o {L} o Vysoka teplota v chladici ménice

20 S ° ° L1 ° ° Vystupni nadproud®

203 o () 203 Lt e Nedostatek chladiva®

{‘ {? o o o Nizké napéti ke hlavnimu obvodu nebo momentaini
ztrata napéti

{f {? ([ ] o ([ ] o Porucha prepinani vratného solenoidového ventilu

{‘ {? {t} {? {t} o Porucha motoru ventiladtoru

Lt - - - - o Vypnéte napdjeni a poté ho opét zapnéte. Zobrazi-li se
pomoci kontrolek LED stejny stav, je vadna Fidici karta
PCB venkovni jednotky.

() - - - - () Porucha napajeciho zdroje®

(a) Kontrolka LEDS je dostupna pouze pro fady SMXM.
(b) V nékterych p¥ipadech NEPOUZIVEJTE. Viz servisni pFirucka.
Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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9 Likvidace

®

POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidace
chladiva, oleje a ostatnich &asti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve specializovaném zafizeni, aby jejich
soucasti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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10 Slovnik pojmu

Prodejce
Obchodni distributor vyrobku.

Autorizovany instalacni technik
Odborné zplsobilad osoba, ktera je kvalifikovana k instalaci vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera vlastni vyrobek, nebo jej pouziva.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, statni a mistni nafizeni, zakony, vyhlasky
nebo predpisy, které jsou relevantni a platné pro urcity vyrobek nebo
oblast.

Servisni firma
Kvalifikovana firma, kterd mdze provadét nebo koordinovat pozadovany
servis jednotky.

Instalacni navod
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej instalovat,
konfigurovat a udrzovat v dobrém stavu.

Navod k obsluze
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej pouzivat.

PfisluSenstvi
Stitky, navody, informaéni listy a vybaveni, které je dodavéano s vyrobkem a
které musi byt instalovano dle pokynd v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybaveni
Vybaveni vyrobené nebo schvélené spolec¢nosti Daikin, které je mozné
kombinovat s vyrobkem dle pokyn( v doprovodné dokumentaci.

Mistni dodavka
Vybaveni, které NEN[ vyrobené spole¢nosti Daikin, které je mozné
kombinovat s vyrobkem dle pokyn( v doprovodné dokumentaci.

Referencni uZivatelska prirucka 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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