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1 | Yleiset varotoimet

1 Yleiset varotoimet

1.1 Tietoja asiakirjasta

= Alkuperdinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kaanndksia.

= Tassa asiakirjassa olevat varotoimet kasittelevat erittain tarkeita aiheita. Noudata
niita huolellisesti.

= Jarjestelman asennus sekd kaikki asennusoppaassa ja asentajan viiteoppaassa
kuvatut toimenpiteet TULEE suorittaa valtuutetun asentajan toimesta.

1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkdiskuun.

VAARA: PALAMISEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmadisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

> B> P

) VAARA: RAJAHDYSVAARA

= Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisdtietoja.

-1 @ B B P

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys
I::IE Lue asennus- ja kdyttoopas ja kytkentdohje ennen asennusta.
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1| Yleiset varotoimet

Symboli

Selitys

&y

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

A

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

Yksikossa on pyorivid osia. Ole varovainen, kun huollat tai
kasittelet yksikkoa.

Dokumentaatiossa kadytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

Osoittaa kuvan otsikon tai viittauksen siihen.

Esimerkki: "& 1-3 Kuvan otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",

i

Osoittaa taulukon otsikon tai viittauksen siihen.

Esimerkki: "m 1-3 Taulukon otsikko" tarkoittaa "Taulukko 3
luvussa 1".

1.2 Kayttajalle

é VAROITUS
Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kdytetdaan, ota

yhteytta asentajaan.

>

VAROITUS

Tata laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi lasten tai
henkildiden, joilla on heikentyneita fyysisia, aisti- tai
psyykkisia ominaisuuksia tai puuttuva kokemus ja tieto,
kaytettavaksi ellei heidan turvallisuudestaan vastaava
henkil6 ole antanut heille laitteen kayttdéa koskevaa

valvontaa tai opastusta.

Lapsia on valvottava, jotta he eivat padse leikkimaan
laitteella.

Lapset eivat saa suorittaa puhdistamista ja kayttajan
huoltoa ilman valvontaa.

é VAROITUS
Sahkdiskujen ja tulipalojen estamiseksi:

= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kéyta yksikkod marilla kasilla.

= ALA aseta mitddn nesteitd sisaltdvid esineitd yksikon
paalle.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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1 | Yleiset varotoimet

é HUOMIO
= ALA aseta mitdan esineit tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiiped yksikon paélle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

4

—

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. ALA yritd purkaa jarjestelm&d itse: jarjestelman purku seka
kylmdaineen, 6ljyn ja muiden materiaalien kasittely on jatettdvad valtuutetun
asentajan tehtavaksi sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot tdytyy kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttod,
kierratystd ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysya lisdtietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

Paristoissa on seuraava symboli:

)i

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisaltda raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maéardn
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004 %).

Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdva  erikoistuneessa  kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda varten. Huolehtimalla siitd, ettd kdytetyt paristot hdvitetdan
asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle.

Kayttajan viiteopas

6

PDAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
4P518786-3F — 2020.05




2 | Tietoja asiakirjasta

2 Tietoja asiakirjasta

2.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:
= Sdilyta asiakirja myohempaa kayttda varten.

Kohdeyleiso

Loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon
liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, seka maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

i

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman kayttoa
- Muoto: Paperi (sisayksikon pakkauksessa)
= Kayttoopas:
- Pikaopas peruskadyttéon
- Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttajan viiteopas:

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperdinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kdannoksia.

2.2 Kayttajan viiteopas lyhyesti

Luku Kuvaus
Yleiset varotoimet Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen
kayttos
Tietoja asiakirjasta Kayttajalle tarkoitetut asiakirjat
Tietoja jarjestelmadsta = Toiminta-alue

= Sisayksikon ja kayttoliittyman kuvaus

Ennen kayttoa Toimenpiteet ennen kadyton aloittamista
Kaytto Miten ja milloin tiettyja ominaisuuksia
kaytetaan
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kayttajan viiteopas

Daikin-huoneilmastointilaite
4P518786-3F — 2020.05

7


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

2 | Tietoja asiakirjasta

Luku Kuvaus
Energiansadstd ja toiminnan Energian saastaminen
optimointi
Kunnossapito ja huolto Yksikdn kunnossapito ja huolto
Vianetsinta Mita tdytyy ongelmien esiintyessa
Havittdminen Miten jarjestelma havitetdan
Sanasto Termien maaritelmat
Kayttajan viiteopas |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3 Tietoja jarjestelmasta

3.1 Sisayksikkd

/A

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

®

HUOMIOITAVAA

Al kayta jarjestelmaa muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen vélttdmiseksi ala
kayta vyksikkoa tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaahdytykseen.

HUOMIO

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédanmenoaukkoon.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

i @

TIETOJA

Adnenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS

= Al4 muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoé itse, silla virheellinen
purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteys
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd pddsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on

korjattu.

i @

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkeja, eivatka ne valttamatta vastaa jarjestelmasi
sijoittelua.
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3 | Tietoja jarjestelmasta

lImanotto

llImanpoisto

Etupaneeli

Huoltokansi

Langattoman sovittimen paikka

Sisayksikon naytto

Intelligent Eye -anturi

Huonelampétilan anturi

Vain luokka 15~42: Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin (ilman kehystd)
Vain luokka 50~71: Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin (kehyksen kanssa)
llmansuodatin

Saatolapat (vaakasuorat siivet)

Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)

e

le——1b
de——c¢
pe—1d

& — e
ON/OFF

a

b

d

¥

g

h

j

k

I

m

3.1.1 Sisayksikon nayttod

a

b

C

d

e
Virtapainike

Signaalin vastaanotin kayttoliittymaa varten
Toiminnan merkkivalo

Ajastimen merkkivalo

Intelligent Eye -merkkivalo

ON/OFF-painike

Jos kayttoliittyma puuttuu, voit kdynnistad/pysayttaa toiminnan sisayksikon ON/
OFF-painikkeella. Kun toiminta kdynnistetaan talla painikkeella, kdytetdan seuraavia

asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen

= Lampotila-asetus = 25°C

= |Imavirran nopeus = Automaattinen

Kayttajan viiteopas
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3.2 Tietoja kayttoliittymasta

Suora auringonvalo. Al3 altista kayttoliittymaa suoralle auringonvalolle.

Poly. Signaalin ldhettimessa tai vastaanottimessa oleva poly vahentaa herkkyytta.

Pyyhi pély pois pehmealla liinalla.

Loistevalaisimet. Signaalien valitys
loistevalaisimia. Ota téllaisessa tapauksessa yhteys asentajaan.

saattaa

huoneessa on

Muut laitteet. Jos kaukosaatimen signaalit ohjaavat muita laitteita, siirrd muita

laitteita tai ota yhteys asentajaan.

Verhot. Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivat estd signaalia yksikon ja

kayttoliittyman valilla.

@ HUOMIOITAVAA
= Al3 pudota kayttoliittymaa.

= Al4 anna kayttoliittyméan kastua.

3.2.1 Komponentit: Kayttoliittyma

033 _x.—.ON -~a®D 20 T O

I (®STD 4|

2 P0g¢

e
oR

ER S E
25 '2‘17:3_ G <€

@] 378 b
EXIETW) |ON RR

MONTUE WED| gFF
n38:8888

THUFRI
SATSUN

il

Fan On/Off

. @ ‘

\‘\ O Temp
J O
Powerful T d

Econo/Quiet

m Cloan_ Comfort/Sensor _SWing

9

Timer.
Gy

Signaalildhetin

LCD-naytto

Lampotilan saatopainike

Virtapainike

Pystykaantopainike

Vaakakaantopainike

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent Eye -toimintapainike
Valintapainike

Kellon ja sisayksikon nayton kirkkauden saatépainike
OFF/ON-ajastintoiminnon painikkeet
Viikkoajastintoiminnon painikkeet

Flash Streamer (ilmanpuhdistus) -toimintopainike
Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan painike
Tilapainike

Teho-painike

Tuuletinpainike
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3.2.2 Tila: Kayttoliittyman LCD-ndytto

A n‘%

““@ 333
PR EEE:

oA ;T.;.'.E. am,
oIt O 06856

sirsih 8|50 8888

Kuvake Kuvaus
(ON] Toiminta on aktiivinen
@ Toimintatila = Automaattinen

&

Toimintatila = Kuivaus

Ay,
)z
S

Toimintatila = Limmitys

o Toimintatila = J4ahdytys
'z‘ Toimintatila = Vain tuuletin
s Tehotoiminta on aktiivinen
~ Econo-toiminta on aktiivinen
® Ulkoyksikon hiljainen toiminta on aktiivinen
A Sisayksikko vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta
® Nykyinen ldmpdotila-asetus
888
'2‘17\_1 [lmavirran nopeus = Automaattinen
'z‘i{ [lmavirran nopeus = Sisayksikko hiljainen
020 [lmavirran nopeus = Korkea
@R
02‘ lImavirran nopeus = Korkea keskitaso
—mm B
L2 'z‘ b7
52 [Imavirran nopeus = Keskitaso
Oz* [lmavirran nopeus = Matala keskitaso
';To?a-'zo
52 lImavirran nopeus = Matala
o 'z."z‘
f,i.\ Mukavuustoiminta on aktiivinen
o0 Intelligent Eye on aktiivinen
G Automaattinen pystykdanto on aktiivinen

I, Automaattinen vaakakaanto on aktiivinen

Kayttajan viiteopas
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3 | Tietoja jarjestelmasta

Kuvake Kuvaus
<¢ Flash Streamer (ilmanpuhdistus) on aktiivinen
e ON-ajastin on aktiivinen
e 008 OFF-ajastin on aktiivinen
Viikkoajastin on aktiivinen
fﬁﬂ%ﬁﬁwm Viikonpaiva
e20ec8 Nykyinen kellonaika

3.2.3 Kayttoliittyman kaytto

NS

a

1 Osoita

AN
\\\\\\
s A

T

Signaalin vastaanotin

signaalilahettimelld  sisdyksikon signaalin  vastaanotinta (suurin
tiedonsiirtoetaisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisdyksikko vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta, kuuluu daanimerkki:

Aani Kuvaus

Kaksi d@nimerkkia Toiminta alkaa.
Yksi aanimerkki Asetus muuttuu.
Pitka aanimerkki Toiminta paattyy.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 Ennen kayttoa

4.1 Yleiskuvaus: Ennen kayttoa

Tdssa luvussa kerrotaan, mitd ennen yksikon kayttamista taytyy tehda.

Tyypillinen tyonkulku

Ennen kayttoa taytyy yleensd tehda seuraavat vaiheet:
= Paristojen asettaminen kayttoliittymaan.

= Kayttoliittyman kiinnittdminen seindan.

= Sisayksikdon nayton kirkkauden asettaminen.

= Kellon asettaminen.

= Virransyoton kytkeminen péalle.

4.2 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 Irrota etukansi.
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita etukansi takaisin.

TIETOJA

= Vilkkuva LCD-ndytto osoittaa pariston alhaisen varauksen.

i @

® Vaihda aina molemmat paristot yhté aikaa.

4.3 Kayttoliittyman kiinnittaminen seinaan

Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
1 Daikin-huoneilmastointilaite
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a Kayttoliittyma
b Ruuvit (eivat sisélly toimitukseen)
¢ Kayttoliittyman pidin
1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta kayttoliittyma pitimeensa.

4.4 Kello

Jos sisayksikon sisdista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-ajastin, OFF-ajastin
ja viikkoajastin eivat toimi oikein. Kello taytyy asettaa uudelleen:

= Kun virtakytkin on kytkenyt yksikdn pois paalta.
= Sdhkokatkon jalkeen.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

4.4.1 Kellon asetus aikaan

Huomautus: Jos aikaa ei ole asetettu, MON, ® ja 808 vilkkuvat.
1 Paina @

Tulos: MON ja @ vilkkuvat

\

e
"MON L
sy

-0
[NXR N

2 Aseta kuluva viikonpaiva painamalla [ss] tai )

Select

Huomautus: Painikkeen [« tai pitaminen painettuna suurentaa tai pienentaa
aika-asetusta nopeasti.

Nayta Viikonpaiva
MON Maanantai
TUE Tiistai

WED Keskiviikko
THU Torstai

FRI Perjantai
SAT Lauantai
SUN Sunnuntai

3 Paina @

Tulos: @ vilkkuu.

MON 9y
™~

-0
[N RN

4 Aseta oikea aika painamalla feohe) tai 7,

5 Paina @

Tulos: Asetus on tehty. . vilkkuu.

MON

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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4.5 Sisayksikdn nayton kirkkaus

Saada sisayksikon nayton kirkkautta tarpeen mukaan tai sammuta naytto.

4.5.1 Sisayksikon nayton kirkkauden asettaminen

1 Pidi @ painettuna vahintddan 2 sekunnin ajan aina, kun asetusta taytyy
muuttaa.

Tulos: Kirkkaus vaihtuu jarjestyksessa: suuri, pieni, pois.

4.6 Virransyoton kytkeminen paalle

1 K&anna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisdyksikon ldppa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon asettamista

varten.
Kayttajan viiteopas PDAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Kaytto

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kdyta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Yhdessa ulkoyksikon RZAG kanssa
Jashdytys ja kuivaus® Limmitys®
Ulkolampotila -20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Sisalampatila 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Sisdilman kosteus <80%" -
Yhdessa seuraavien ulkoyksikéiden kanssa: RXM71N, 2MXM, 3MXM, 4MXM,
5MXM
Jashdytys ja kuivaus® Lammitys®
Ulkolampotila -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Sisalampatila 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Sisdilman kosteus <80%" -
Yhdessa muiden ulkoyksikdiden kanssa
Jadhdytys ja kuivaus® Limmitys®
Ulkolampatila -10~50°C DB —20~24°C DB
—21~18°C WB
Sisalampatila 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Sisdilman kosteus <80%" -
Jos kaytetdan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan.
(b) Sisayksikossa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.
5.2 Milloin mitakin ominaisuutta kaytetaan
Maarita kaytettavat ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:
° TIETOJA
l Toimintatilat jaahdytys, kuivaus ja automaattinen eivat ole kaytettdvissa tuotteen
vain lammitys -versiossa.
Ominaisuus Tehtavat
Perusominaisuudet
CTXM15+FTXM20~71N2V1B P DAIKIN Kayttajan viiteopas
Daikin-huoneilmastointilaite 17
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Ominaisuus

Tehtavat

woog) Toimintatilat ja ldmpotila

Jarjestelman kaynnistdaminen/sammuttaminen

ja lampotilan asettaminen:

= Ldmmitys- ja  jadhdytystilassa  huonetta
[ammitetadn tai jadhdytetaan.

= Vain tuuletin- tilassa huoneeseen puhalletaan
ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta.

= Kuivaustilassa huoneen kosteutta
vahennetaan.

= Automaattisessa tilassa sopiva lampoétila ja
toimintatila valitaan automaattisesti.

+ [Imavirran suunta

[lmavirran suunnan saataminen (kdantyva tai
kiinted asento).

@ [lmavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kadynti.

Lisdominaisuudet

Flash Streamer

Poistaa ilman mukana kulkevia allergeeneja,
kuten siitepdlya, adjuvanttiaineita...

Vahentda pahoja hajuja.

e
Ecovol Fcono

Jarjestelman kayttaminen samalla, kun
kdytetaan muita virtaa kuluttavia laitteita.

Energian saastaminen.

Ulkoyksikko hiljainen

Alentaa ulkoyksikén melutasoa. Esimerkki: Yo.

Mukavuus

Saataa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta
huonetta jadhdytetdan tai lammitetaan
tehokkaammin.

Intelligent Eye

Estda ilman puhaltamisen suoraan ihmisten
padlle.

Saastaa energiaa, kun huoneessa ei ole ketaan.

Tehokas

Huoneen jadhdyttaminen tai [dmmittaminen
nopeasti.

ON-ajastin + OFF-ajastin

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti.

@ _—
V||kkoaJast|n

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti viikoittain.

Lisdominaisuudet

WLAN-yhteys

Yksikon kayttaminen alylaitteiden avulla.

5.3 Toimintatila ja lampdtilan asetuspiste

Milloin. S34da jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampétila, kun haluat:

= |[ammittaa tai jadhdyttdaa huonetta

= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman [ammitysta tai jadhdytysta

Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN
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= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kdyttajan valinnan mukaan.

TIETOJA

vain lammitys -versiossa.

[
l Toimintatilat jaahdytys, kuivaus ja automaattinen eivat ole kdytettdvissa tuotteen

Asetus

Kuvaus

{A) Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittda huoneen
lampotilan asetuspisteeseen. Se vaihtaa
tarvittaessa automaattisesti jadhdytyksen ja
lammityksen valilla.

[ZI Kuivaus

Jarjestelma vahentda huoneilman kosteutta
lampotilaa muuttamatta.

285 Lammitys

Jarjestelma lammittaa huoneen lampotilan
asetuspisteeseen.

*Jééhdytys Jarjestelma jadhdyttaa huoneen lampdtilan
asetuspisteeseen.

@ Tuuletin Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa (ilmavirran
nopeus ja suunta).
Jarjestelma ei saada lampotilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampdtila. Jarjestelman

jadhdytys- tai lammitysteho laskee, kun

ulkolampatila on liian korkea tai liian alhainen.

= Sulatustoiminta. Ldmmitystoiminnan aikana ulkoyksikké6n saattaa muodostua
huurretta, joka laskee lammitystehoa. Talloin jarjestelma siirtyy automaattisesti
sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisdayksikdsta

ei puhalleta kuumaa ilmaa.

= Kosteusanturi. SGdda kosteutta vahentamalla sita jaahdytysprosessin aikana.

5.3.1 Toimintatilan kdynnistaminen/sammuttaminen ja lampotilan asettaminen

TeIYB: Vksikkd on toiminnassa.
I.A_lz Toimintatila = Automaattinen

E]: Toimintatila = Kuivaus

*: Toimintatila = Jaahdytys

385 Toimintatila = Limmitys

'2‘: Toimintatila = Vain tuuletin

®
B83.. Nayttas asetuslampotilan.

1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

|—>@—>IZI—>¢§¢—>—>'2°—|

2 Paina @, kun haluat kdynnistaa toiminnan.

Tulos: mja valittu tila ndkyvat nestekidenaytossa.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 Paina (%) tai [ yhden tai useamman kerran, kun haluat laskea tai nostaa

lampdotilaa.
Jaahdytystoiminta |Lammitystoiminta |Automaattinen Kuivaus- tai vain
toiminta tuuletin -toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Huomautus: Ldmpotilaa ei voi sdatda, kun kaytetddn kuivaus- tai vain tuuletin
-tilaa.

4 Paina @ kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: [0 katoaa nestekidendytosta. Toiminnan merkkivalo sammuu.

5.4 llmavirran nopeus

1 Paina(®), kun haluat valita:

;2;!!! 5 ilmavirran nopeustasoa =J_

@ Automaattinen toiminta

e 3 Sisdyksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran asetuksena on S
yksikdn tuottama adni vaimenee.

TIETOJA

® Jos yksikko saavuttaa ldmpotilan asetuspisteen jadhdytys-, lammitys- tai
automaattisessa tilassa. Tuuletin lakkaa toimimasta.

i @

® |Imavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetaan Kuivaus-toimintatilaa.

5.4.1 llmavirran nopeuden sdataminen

1 Paina(#J, niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa jarjestyksessa:

5.5 llmavirran suunta

Milloin. S34da ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mita. Jarjestelmd suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan mukaan
(kdantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtdmalla vaakasuoria siipia (lappid) tai
pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

Asetus llmavirran suunta

(2 Automaattinen pystykaanto | Liikkuu ylés ja alas.

I, Automaattinen Liikkuu sivulta sivulle.
vaakakaanto

(§+.’/L|\\> 3-D-ilmavirran suunta | Liikkuu vuorotellen ylds ja alas ja sivulta sivulle

(-] Pysyy paikallaan.

Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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HUOMIO
Kayta aina kayttoliittymaa lappien ja kaihdinsaleiden kulmien saatamiseen. Kun lapat

ja kaihdinsaleet kaantyvat ja niita yritetaan siirtaa vakisin kasin, mekanismi sarkyy.

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy yldasentoon, kun

a Lapan liikealue jaahdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Ldpan liikealue lammitystoiminnan aikana
¢ Ldpan likealue vain tuuletin -toiminnan aikana

5.5.1 llmavirran pystysuunnan saataminen

1 PainaC&),
Tulos: Cé ilmestyy nestekidendyttoon. Saatolapat (vaakasuorat siivet) alkavat
kaantya.

2 Jos haluat kayttas kiinteds asentoa, paina C& ), kun |4pat ovat saavuttaneet
halutun asennon.

Tulos: (=:— katoaa nestekidenaytosta. Lapat lakkaavat liikkumasta.

5.5.2 llmavirran vaakasuunnan saataminen

1 Paina (&),

Tulos: ¥™ iimestyy nestekidenayttoon. Kaihdinsileet (pystysuorat siivet)
alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttdd kiintedd asentoa, paina (&), kun kaihdinsileet ovat
saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: ™ katoaa nestekidenaytosta. Kaihdinsaleet lakkaavat liikkumasta.

TIETOJA

o
l Jos yksikkd on asennettu huoneen nurkkaan, kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispdin
seinasta. Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

5.5.3 3-D-ilmavirran suunnan kdyttaminen

1 Paina ja ),
Tulos: G5 ja ™ iimestyvat nestekidendyttoon. Lipat (vaakasiivet) ja
kaihdinsaleet (pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kdyttdaa kiinteda asentoa, paina ja (&) kun lapat ja
kaihdinsaleet ovat saavuttaneet halutun asennon.
Tulos: G5 ja @™ katoavat nestekidenaytosts. Lapat ja kaihdinsileet lakkaavat
liikkumasta.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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5.6 Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent Eye -toiminta

Miellyttdva ilmavirta- ja Intelligent Eye -toimintoja voidaan kayttdd yhdessa tai
erikseen.

5.6.1 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttdaa Lammitys- tai Jadhdytys-toimintatilassa. Se tuottaa
miellyttavan ilmavirran niin, ettd ilmaa ei puhalleta suoraan ihmisten paalle.

Jarjestelma asettaa kiintean ilmavirran suunnan vylospdin jaahdytystilassa ja
alaspain lammitystilassa.

Jaahdytystoimintatila Lammitystoimintatila

—
| —

TIETOJA

i @

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi kayttda samaan aikaan.

Viimeksi valittu toiminta saa etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

5.6.2 Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma sdatdaa automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampotilaan sen mukaan,
havaitaanko ihmisten liikettd, jotta valtetddn suora kontakti ihmisten kanssa. Jos
mitdan liikettd ei havaita 20 minuuttiin, jarjestelma siirtyy energiansaastotilaan:

Toiminta Energiansaastotila

Lammitys Lampotila laskee 2°C:lla.

Jaahdytys ja kuivaus Jos huoneen lampétila on:
= <30°C, lampdtila nousee 2°C

= >30°C, lampotila nousee 1°C

Vain tuuletin Vahentaa ilmavirran nopeutta.

Tietoja Intelligent Eye -anturista

HUOMIOITAVAA
= Al3 ly6 tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena voi olla toimintahairi®.

= Al3 aseta suuria esineita Intelligent Eye -anturin lahelle.

TIETOJA

Tehokas- tai Yo-asetustoimintaa ei voi kdyttda samaan aikaan Intelligent Eye -
toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

i @

= Tunnistusalue. Enintdan 7 m.

Kayttajan viiteopas
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Pystykulma (nakyma sivusta) Vaakakulma (ndkyma paalta)

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien ihmisten maaran,
[dmpdtila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi voi tunnistaa virheellisesti lemmikkieldimia,
auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

5.6.3 Miellyttava- ja Intelligent Eye -toiminnan kdynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.
Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

r»@—».:c“—»@ .:c“—>><—|

Naytto Toiminta

@ Miellyttava ilmavirta

» Intelligent Eye

O R Miellyttava ilmavirta ja Intelligent Eye
- Molemmat pois kaytosta

Huomautus: Jos sisayksikon etupuolen ldhelld tai ihmisia on liikaa, kdyta molempia
toimintoja yhdessa.

2 Kun haluat pysayttaa toiminnan, pida painettuna, kunnes molemmat
symbolit katoavat nestekidendytdsta.

5.7 Tehokas toiminta

Tama  toiminta  maksimoi  nopeasti  jaahdytys-/lammitystehon  kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

[ J
l Tehokas-toimintaa ei voi kayttda yhdessa Econo-, Miellyttava ilmavirta- , Intelligent
Eye- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisaa yksikon kapasiteettia, jos se toimii jo maksimikapasiteetilla.

5.7.1 Tehokas-toiminnan kdynnistaminen/pysayttaminen

1 Kaynnistd painamalla .

Tulos: ¥ nakyy nestekidendytossd. Tehokas toiminta toimii 20 minuuttia,
jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun tilaan.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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Tila llmavirran nopeus

Jaahdytys/lammitys/automaattinen = Jaahdytys-/lammitystehon
maksimoimiseksi ulkoyksikon tehoa
nostetaan.

= |Imavirtauksen nopeus asetetaan
mahdollisimman suureksi, eika sita voi
muuttaa.

= Lampodtila  voidaan asettaa vain
automaattisessa tilassa.

Kuivaus = Lampotila-asetusta lasketaan 2,5°C.
= |Imavirran nopeutta nostetaan
hieman.
Vain tuuletin [Imavirtauksen nopeus asetetaan

mahdollisimman suureksi.

2 Pysdyta painamalla )
Tulos: ¥ katoaa nestekidenaytosta.

Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikon kdydessa. Jos painetaan
@, toiminto peruutetaan ja A katoaa nestekidenaytosta.

5.8 Econo- ja ulkoyksikdn hiljainen toiminta

5.8.1 Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytté rajoittamalla virran
enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyodtyd tapauksissa, joissa on
varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta kaytetdan muiden
tuotteiden kanssa.

TIETOJA

* Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttdad samaan aikaan. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

i

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikon tehonkulutusta rajoittamalla kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

5.8.2 Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kayta ulkoyksikon hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa ulkoyksikon melutasoa.
Esimerkki: Yo.

TIETOJA

= Tehokasta ja ulkoyksikon hiljaista toimintaa ei voi kdyttda samaan aikaan. Viimeksi
valittu toiminta saa etusijan.

i

* Toiminto  on kdytettdvissd ~ vain  automaattisessa,  jaahdytys- ja
lammitystoiminnassa.

= Ulkoyksikon hiljainen kaytto laskee kompressorin pyorimisnopeutta. Jos
kompressorin pyorimisnopeus on jo alhainen, ulkoyksikon hiljainen toiminta ei
laske kompressorin pydrimisnopeutta enempaa.
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5.8.3 Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan kdynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.
Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa.

I-»\':—»ﬁ@—»ﬁ@ '\'$—>><—|

Nayta Toiminta

~ Econo

5] Ulkoyksikko hiljainen

<+ Econo ja ulkoyksikkd hiljainen
- Molemmat pois kaytosta

2 Kun haluat pysdyttdd toiminnan, pida painettuna, kunnes molemmat
symbolit katoavat nestekidendytosta.

Huomautus: Econo-toiminta voidaan valita vain yksikdn ollessa kdynnissa.
Painikkeen (© painaminen peruuttaa asetuksen, ja ~ katoaa nestekidendytosta.

Huomautus: £& j33 nakyviin nestekidendyttoon, vaikka yksikkd sammutettaisiin
kayttamalla kayttoliittyman tai sisdyksikon ON/OFF-kytkinta.

5.9 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta

Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho ja joka
vahentda pahoja hajuja. Yhdessa titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja
ilmansuodattimien kanssa tama toiminto puhdistaa huoneen ilman.

TIETOJA

o
l * Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon sisalla turvallisen toiminnan
varmistamiseksi.

= Streamer-yksikon purkaus voi tuottaa sihisevaa danta.

= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikon purkaus voi pysahtya tilapaisesti
otsonin hajun valttamiseksi.

5.9.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan kdynnistaminen/sammuttaminen

1 Paina C<&).
Tulos: €€ nakyy nestekidendytossa, ja huoneen ilmaa puhdistetaan.
2 Voit pysayttda kayton painamalla C<€0.

Tulos: €€ katoaa nestekidendytdsta ja toiminta paattyy.

5.10 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen  avulla  ilmastointilaite  voidaan  kdynnistad/sammuttaa
automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta voidaan kayttda myos
yhdessa.
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TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

i @

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

TIETOJA

Kello taytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen kayttamista. Katso
"4.4.1 Kellon asetus aikaan" [» 15].

i @

5.10.1 OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla Coff ],

M-
Tulos: LI.LIL) ndkyy nestekidendytdssd, ja ajastimen merkkivalo syttyy; OFF
vilkkuu. ® ja viikonpaiva katoavat nestekidenaytosta.

T mm
OFF. LILLILS

v

2 Muuta aika-asetusta painamalla feohe) tai ().
3 Paina uudelleen.
Tulos: OFF ja asetettu aika nakyvat nestekidenaytossa.

Tulos: Ajastimen merkkivalo syttyy.

TIETOJA

i

Aina kun painetaan seect| 3 @, ajan asetus siirtyy 10 minuuttia eteenpadin. Asetus
muuttuu nopeasti, kun painike pidetdan painettuna.

4 \Voit pysayttaa kayton painamalla CCancel ],

M-
Tulos: L).LILS ja OFF katoavat nestekidendytdstd, ja ajastimen merkkivalo sammuu.
@ ja viikonpaiva nakyvat nestekidendytdssa.

TIETOJA

Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan muistiin. Muisti nollataan,
kun kayttoliittyman paristot vaihdetaan.

i

Yo6asetustilan kdyttaminen yhdessa OFF-ajastimen kanssa

lImastointilaite saataa lampotilaa automaattisesti (0,5°C ylos jaahdytystilassa, 2,0°C
alas lammitystilassa) estaakseen liiallisen ja&dhdytyksen /lammityksen ja
varmistaakseen miellyttdvan nukkumislampétilan.

5.10.2 ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla (00 ).

1M
Tulos: 5.‘.".! nakyy nestekidendytdssd, ja ajastimen merkkivalo syttyy; ON
vilkkuu. @ ja viikonpaiva katoavat nestekidendytosta.

Jov: 600

2 Muuta aika-asetusta painamalla feohe) tai ().
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3  Paina uudelleen.

Tulos: ON ja asetettu aika nakyvat nestekidendytdssa. Ajastimen merkkivalo syttyy.

TIETOJA

i

Aina kun painetaan seect| 3 @, ajan asetus siirtyy 10 minuuttia eteenpdin. Asetus
muuttuu nopeasti, kun painike pidetdan painettuna.

4 \Voit pysayttaa kayton painamalla CCancel ],

MM
Tulos: D)) ja ON katoavat nestekidendytdstd, ja ajastimen merkkivalo
sammuu. @ ja viikonpaiva nakyvat nestekidendytossa.

5.10.3 OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistdminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "5.10.1 OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" [» 26] ja "5.10.2 ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" [» 26].

Tulos: OFF ja ON nakyvat nestekiden&ytdssa.

Esimerkki:
Naytto Nykyinen Aseta kun... Toiminta
kellonaika
Ter 100 6.00 yksikkd on Pysahtyy klo 7.00
on 1900 toiminnassa. ja kdynnistyy klo
14.00.

yksikko ei ole Kaynnistyy klo
toiminnassa. 14:00.

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkistd aikaa ei nayteta
nestekidenaytdssa.

5.11 Viikkoajastintoiminta

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpadivalle voidaan tallentaa jopa
4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus viikonloppua

varten.
Viikonpaiva Asetusesimerkki
: m 2 [ ] 4
Maanantai ON___OFF ___ ON OFF
= Tee enintdan 4 asetusta. |y || | e |
6:00 8:30 17:30 22:00
fietaivpari i - 2 [ ] 4
Tiistai~perjantai ON OFF . ON OFF
= Kayta kopiointitilaa, jos | | | | || e |
asetukset ovat samat kuin| %900 8:30 17:30 22:00
maanantain.
Lauantai —
= Eiajastinasetusta
i E B '3 4
Sunnuntai _ ON__OFF, __OFF ON
= Tee enintaan 4 asetusta. VLT \\zre D] | [ | el
8:00 10:00 19:00 21:00
CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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= ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa  toimintatilan ja  asetuslampdtilan
ajastamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus.Kullekin pdivalle voidaan asettaa vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata kayttoliittyma kohti sisdyksikkoa ja tarkistaa, etta
vastaanottoaani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa asetetaan.

i

TIETOJA

Kello taytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen kayttamista. Katso
"4.4.1 Kellon asetus aikaan" [» 15].

i @

TIETOJA

= Viikkoajastinta ja ON/OFF-ajastintoimintaa ei voi kayttaa yhtd aikaa. ON/OFF-
ajastintoiminta saa etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa, katoaa
nestekidendytosta. Kun ON/OFF-ajastin on suoritettu, viikkoajastin muuttuu
aktiiviseksi.

= Viikonpaiva, ON/OFF-ajastintila, aika ja lampdtila (vain ON-ajastin) voidaan
asettaa viikkoajastimen avulla. Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

5.11.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen

1 Paina(C® ]
Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetdan.
MON
)
'
Valitse viikonpdiva ja varausnumero painamalla ) tai fekal,
Paina [Next ),
Tulos: Viikonpaiva asetetaan. OXIEZM ja ON vilkkuvat.
4 Valitse tila painamalla ) tai e,
Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:
ToN~ T T
Nayta Ominaisuus
ON ON-ajastin
OFF OFF-ajastin
Tyhja Poistaa varauksen

5 Paina [(Next ),

Tulos: ON/OFF-ajastintila asetetaan. CXEIM ja aika vilkkuvat.

L} \

EEm 00t

iy

A

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla CBack . Jos valitaan tyhja, jatka
vaiheeseen 9.

Kayttajan viiteopas
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6 Valitse aika painamalla B+ tai fedal, Ajaksi voidaan asettaa 0.00~23.50
10 minuutin portain.

7 Paina [Next )
Tulos: Aika asetetaan, ja OXIEZM ja mpdtila vilkkuvat.

L}

@ WEEKL) =

AN} Yo} Vi)

N y
:85?\\
i (Y M

Huomautus: Palaa edelliseen nayttoon painamalla (CBack ] Jos valitaan OFF-
ajastin, jatka vaiheeseen 9.

7

8 Valitse haluttu lampotila painamalla ) tai e,

Huomautus: Viikkoajastimen asetuslampodtila nadytetdan vain, kun asetetaan
viikkoajastintilaa.

° TIETOJA
l Lampotilaksi voidaan asettaa 10~32°C kayttoliittymassa, mutta:

= Jadhdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkd toimii minimilampotilassa
18°C, vaikka asetuksena olisi 10~17°C.

= Lammitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikko toimii maksimilampotilassa
30°C, vaikka asetuksena olisi 31~32°C.

9 Paina [Next ),

Tulos: Lampdtila ja aika asetetaan ON-ajastinta varten. Aika asetetaan OFF-
ajastinta varten. Ajastimen merkkivalo palaa oranssina.

Tulos: Uusi varausnaytto tulee esiin.

10 Aseta uusi varaus toistamalla edellinen menettely tai viimeistele asetus

painamalla &1,
Tulos: nakyy nestekiden&ytdssa.

Huomautus: Varaus voidaan kopioida samoilla asetuksilla toiseen paivaan. Katso
"5.11.2 Varausten kopioiminen" [» 29].

5.11.2 Varausten kopioiminen

Varaus voidaan kopioida toiseen paivaan. Valitun viikonpdivan koko varaus
kopioidaan.

1 Painal &l
2 Valitse kopioitava viikko painamalla feohe) tai 7.
3 Paina [ Copy ).

Tulos: Valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
‘-
LP

o,
TUE
)
)

4 Valitse kohdepaiva painamalla [ehe) tai 7).
5 Paina [Copy ).

Tulos: Koko varaus kopioidaan valittuun paivaan, ja ajastimen merkkivalo syttyy
oranssina.
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LP

(I
N !

“OIEM - ON -1
“ITFUEY L)

&5

Huomautus: Toista menettely, kun haluat kopioida toiseen paivaan.

6 Viimeistele asetus painamalla C&_1.

Tulos: nakyy nestekiden&ytdssa.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta kopioinnin jalkeen , katso
"5.11.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" [» 28].

5.11.3 Varausten vahvistaminen

Voit vahvistaa, onko kaikki varaukset asetettu tarpeisiin sopiviksi.
1 Paina(C® ]

Tulos: Kuluva viikonpadiva ja sen varausnumero naytetaan.

ON 10
TUE LIl

2%
2 Valitse viikonpaiva ja vahvistettava varausnumero painamalla ) tai (o) ja
tarkista varauksen tiedot.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta, katso
"5.11.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" [» 28].

3 Poistu vahvistustilasta painamalla €.

5.11.4 Viikkoajastimen poistaminen kaytosta ja ottaminen uudelleen kayttoon
1 Voit poistaa viikkoajastimen kaytosta painamalla (Weekly ] kun nakyy
nestekidendytossa.
Tulos: katoaa nestekidenaytdst, ja ajastimen merkkivalo sammuu.
2 Jos haluat ottaa viikkoajastimen jalleen kayttdon, paina uudelleen (Weekly ]

Tulos: Viimeksi asetettua ajastintilaa kdytetaan.

5.11.5 Varausten poistaminen

Yksittaisen varauksen poistaminen
Kayta tata toimintoa, jos haluat poistaa yksittdisen varausasetukset.

1 Paina[® ]
Tulos: Viikonpdivad ja varausnumero naytetaan.
Valitse poistettava viikonpaiva painamalla ) tai feka,
3 Paina [Next ),
Tulos: BXIEE®, ON ja OFF vilkkuvat.
4 Paina Y tai @ja valitse "tyhja".

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

o — = o

4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Paina [Next ),
Tulos: Valittu varaus poistetaan.
6 Poistu painamalla C©_].

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpaivalta

Kayta tata toimintoa, kun haluat poistaa kaikki yhden viikonpaivan varausasetukset.
Sitd voidaan kayttaa vahvistus- tai asetustilassa.

1 Valitse poistettava viikonpdivad painamalla ) tai fekal,
2 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Tulos: Kaikki valitun viikonpaivan varaukset poistetaan.

Kaikkien varausten poistaminen

Kayta tatd toimintoa, kun haluat poistaa kaikkien viikonpdivien kaikki varaukset
yhtaikaa. Tata menettelya ei voi kayttaa asetustilassa.

1 Pida painettuna 5 sekuntia oletusnaytossa.

Tulos: Kaikki varaukset poistetaan.

5.12 WLAN-yhteys

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin tai tabletti, jossa on vahintdan tuettu Android- tai iOS-versio, joka on
maadritetty osoitteessa http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

= Internet-linja tai viestintdlaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema

= Asennettu ilmainen Daikin Online Controller -sovellus

5.12.1 Langattoman sovittimen kdyttamisessa huomioitavaa

ALA kayta lahell3 seuraavia:

= Ladkinndlliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kadyttdvat sydamentahdistimia tai
defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa séhkomagneettisia hairioita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet tai palohalytinlaitteisto. Tama
tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

5.12.2 Daikin Online Controller -sovelluksen asentaminen

1 Avaa:

* Google Play Android-laitteissa.
= App Store iOS-laitteissa.

2 Etsi Daikin Online Controller.

3 Asenna noudattamalla ndyttd6n tulevia ohjeita.
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5.12.3 Langattoman sovittimen komponentit

a

J,

VAo
PRUN ———a

be ——Db

RUN-merkkivalo (oranssi)
AP-merkkivalo (keltainen)
SETUP-painike
MODE-painike
POWER-painike

oD Qn T O

Tarkoitus

RUN Syttyy, kun muodostetaan yhteys reitittimeen (langattomaan
LAN-tukiasemaan).

AP Syttyy, kun muodostetaan yhteys suoraan dlypuhelimeen.

SETUP Kayta muodostettaessa yhteys reitittimeen (langattomaan LAN-
tukiasemaan).

MODE Vaihtaa tilan (RUN/AP), kun pidetaan painettuna.
POWER Kytkee WLAN-sovittimen ON tai OFF, kun painetaan.

5.13 Tietoja usean laitteen jarjestelmasta

Usean laitteen jarjestelmassd on 1 ulkoyksikkd, joka on liitetty useaan
sisayksikkoon.

J
\D

(g}
o

o7

5.13.1 Ensisijaisen huoneen asetus

Ensisijaisen huoneen asetus vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda
apua valtuutetulta jalleenmyyjalta.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on pois kaytosta tai kun sita ei ole

Kun useampi kuin yksi sisayksikkd on kaynnissd, etusija annetaan ensimmaiseksi
kaynnistetylle yksikdlle. Aseta muut yksikot samaan toimintatilaan. Muuten ne
siirtyvat valmiustilaan ja toiminnan merkkivalo vilkkuu (ei tarkoita vikaa).

Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Poikkeukset: Jos ensimmaiseksi kdynnistetty yksikkd on asetettu vain tuuletin -
tilaan ja toisessa huoneessa asetetaan lammitys-tila, |dmmitystilaan asetettu
yksikkd asetetaan etusijalle. Ensimmainen yksikkd siirtyy valmiustilaan, ja

toiminnan merkkivalo vilkkuu.

TIETOJA

i

aikaan.

= Jadhdytys-, kuivaus- ja vain tuuletin -toimintatiloja voidaan kayttda samaan

= Automaattinen toimintatila valitsee automaattisesti jaahdytyksen tai lammityksen
huonelampotilan mukaan. Jos kaikille vyksikoille on valittu automaattinen
toimintatila, kaikki yksikot toimivat ensimmaisena kdynnistetyn yksikon tilassa.

Etusija kdytettdessa ulkoyksikon hiljaista toimintaa

Katso "5.8.2 Ulkoyksikdn hiljainen toiminta" [» 24].

1 Aseta ulkoyksikon hiljainen toiminta kaikissa huoneissa kayttamalla yksikoiden

kayttoliittymia.

2 Jos haluat peruuttaa ulkoyksikdn hiljaisen toiminnan, voit lopettaa toiminnan

1 huoneessa kayttoliittymaa kayttamalla.

Tulos: Toiminta pysahtyy kaikissa huoneissa. £& jaa muiden kayttoliittymien

nayttoon.

3 Jos haluat poistaa symbolin muista kayttoliittymistd, pysdyta ulkoyksikdn

hiljainen toiminta kaikissa huoneissa erikseen.

Tulos: L&®-symboli katoaa nakyvista.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on aktiivinen

Voit valita kullekin huoneelle eri toimintatilan.

Esimerkki: Huoneella A on etusija, jadhdytystoimintatila on valittu.

Huoneiden B, C ja D toimintatila |Huoneiden B, C ja D tila

Jaahdytys, kuivaus- tai vain Nykyinen toimintatila sdilyy
tuuletin
Lammitys Valmiustila. Toiminta jatkuu, kun huone A

lakkaa toimimasta.

Automaattinen Jos jaahdytystoiminta jatkuu. Jos
lammitysyksikot siirtyvat valmiustilaan.
Toiminta jatkuu, kun huone A lakkaa
toimimasta.

Etusija tehokdyton aikana

Esimerkki: Huoneella A on etusija. Huoneet B, C ja D ovat toiminnassa.

1 Aseta tehotoiminta huoneessa A.

Tulos: Huoneen A kapasiteettia lisdtdan. Huoneiden B, C ja D jdahdytys- tai
ldmmitysteho saattaa laskea hieman.
Etusija kaytettdessa ulkoyksikon hiljaista toimintaa
Esimerkki: Huoneella A on etusija.
2 Aseta ulkoyksikon hiljainen toiminta yhdessa yksikossa.
Tulos: Kaikki yksikot siirtyvat heti ulkoyksikdn hiljaiseen toimintatilaan.
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5.13.2 Hiljainen yotila

Hiljainen vyotila vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda apua

jalleenmyyjalta. Tama tila vahentaa ulkoyksikon kayntidantd ydaikaan alentamalla
jaahdytystehoa.

Hiljainen yotila aktivoituu automaattisesti, kun lampotila laskee >5°C kyseisen
paivan korkeimmasta lampotilasta.

5.13.3 Jaahdytys-/lammitystilan lukko

Jaahdytys-/lammitystilan lukko vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda
apua valtuutetulta jalleenmyyjalta. Jadhdytys-/lammitystilan lukko asettaa yksikon
vakisin joko jadhdytys- tai lammitystoimintaan. Aktivoi tdma toiminto, kun haluat
asettaa kaikki usean laitteen jarjestelmaan kytketyt sisayksikot 1 kayttotilaan.

TIETOJA

Jaahdytys-/lammitystilan lukkoa ei voi kayttdd yhdessd ensisijaisen huoneen
asetuksen kanssa.

i
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

i

= Kun virta palaa sdahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun tilan kayttoa jatketaan.

HUOMIO

Al koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimid suoraan ilmavirralle.

VAROITUS

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka saattaa kastua. Muuten
yksikon tai kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella olevat esineet voivat
likaantua tai vaurioitua.

VAROITUS

Al aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen l4helle tai kdytd suihkeita
yksikdn laheisyydessd. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

> B> PP

HUOMIO

ALA k3yta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkky3.
Yksikkoon voi keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

Estd suoran auringonvalon padsy huoneeseen jadhdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki iimanvaihtoaukkoja.

Tuuleta usein. Pitkddn kestdva kayttd vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mika heikentaa jaahdytyksen tai lammityksen tehoa.

Ald jadhdyta tai lammitd liikaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sddstdamaan energiaa.

Ald  koskaan aseta mitdan esinettd yksikén ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentad lammitys/jadhdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

Kaanna paavirtakytkin pois paalta, kun yksikkoa ei kayteta pitkahkoon aikaan. Kun
padvirtakytkin on paalla, yksikkd kuluttaa sahkoa. Kytke virta paalle 6 tuntia
ennen yksikon uudelleenkdynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Sadda huoneldmpdtila oikein parasta oleskelumukavuutta silmalldpitden. Valta
liiallista lammitysta tai jaahdytystd. Huomaa, ettd asetetun huonelampdtilan
saavuttaminen voi kestda jonkin aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttda.

Saada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa tai kattoa
vasten lamminta ilmaa. (Yl6s kattoon jaahdytys- tai kuivauskdyton aikana ja alas
[ammityskayton aikana.)
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= Valtd suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kdyta energian sadstamiseksi jarjestelmad suositellulla |ampoétila-alueella
(jadhdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).
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7 Kunnossapito ja huolto

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmdaineesta

Tdama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paastd kaasuja
ilmakehaan.

Kylmd&ainetyyppi: R32

[Imaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

HUOMIOITAVAA
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanté edellyttasa, etta yksikon

kylmaaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo x
kylméaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS
Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleenséd vuoda. Jos

kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

Ald kdytd yksikkéd ennen kuin huoltohenkildé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

HUOMIOITAVAA
Kunnossapito TAYTYY tehdé valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysdyta toiminta ja katkaise kaikki virransyotot ennen ilmastointilaitteen tai
ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sahkoisku ja
loukkaantuminen.

> o B P
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VAROITUS

Sahkoiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kayta yksikkod marilla kasilla.

= ALA aseta mitdan nesteitd sisaltavia esineitd yksikdn paalle.

HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdaan kestaneen kayton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Ald kosketa l&mménvaihtimen jadhdytysripoja. Ne ovat terdvid ja voivat aiheuttaa
haavoja.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa tyoskenneltaessa.

> B> B P

7.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman puhdistaminen

HUOMIOITAVAA

= ALA kdytd bensiinia, bentseenid, tinnerid, Kkiillotusjauhetta tai nestemaisid
hyonteismyrkkyja. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja muodonmuutokset.

©

= Al3 kdytd vettd tai iimaa, jonka l&mpétila on 40°C tai korkeampi. Mahdollinen
seuraus: haalistuminen ja muodonmuutokset.

= Al kayta kiillotusaiheita.

= Al3 kdyta kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus: Pintakisittely kuoriutuu pois.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Muista ennen puhdistusta lopettaa kdyttd ja kaantaa virtakytkin pois paalta tai

irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sédhkoisku ja vammoja.

1 Puhdista pehmeadlla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, kayta vettd
tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

I

) — Z

1 Puhdista etupaneeli pehmeélla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
kayta vettd tai neutraalia puhdistusainetta.

7.4 Etupaneelin irrottaminen

1 Tartu etupaneeliin sen sivuilla olevista kielekkeistéd ja avaa se.

Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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LR

a Paneelin kielekkeet

2 Poista etupaneeli liu'uttamalla sitd vasemmalle tai oikealle ja vetamalla sita
itsedsi kohti.

Tulos: Etupaneelin akseli irtoaa 1 puolella.

3 Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta samalla tavalla.

a Etupaneelin akseli

7.5 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikkoa kaytetdan likaisten suodattimien kanssa, suodatin:
= ei voi poistaa hajuja ilmasta,

= ei voi puhdistaa ilmaa,

= ldmmitys/jaahdytysteho on heikko,

= aiheuttaa hajua.
7.6 llmansuodattimien puhdistaminen
1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskelld olevaa kielekettd ja veda se sitten

alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

Huomautus: (luokka 50~71) Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin taytyy irrottaa
ennen ilmansuodattimen puhdistamista.

3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin jokaisesta 4 kynnesta.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B P DAIKIN
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e

4 Pese ilmansuodattimet vedelld tai puhdista ne polynimurilla.

a Kynsi

5 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

TIETOJA

® Jos poly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla, haalealla vedella
laimennetulla pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.

i @

* On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon valein.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen puhdistaminen

TIETOJA

o
l Puhdista suodatin vedelld 6 kuukauden valein.

1 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin kielekkeistd (luokka 15~42) tai
jokaisesta 4 kynnesta (luokka 50~71).

Luokka 15~42

Luokka 50~71

Kayttajan viiteopas PDAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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a Kynsi
2 Poista poly suodattimesta polynimurilla.

=

3 Liota suodatinta 10—15 minuuttia lampimassa vedessa.
Huomautus: (luokka 50~71) Al3 irrota suodatinta kehyksesta.

Luokka 15~42 Luokka 50~71

4 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun jilkeen pois ja kuivaa suodatin varjossa. Ala
vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siitad vetta.

7.8 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen vaihtaminen

TIETOJA

[ ]
l Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 Irrota suodatin kielekkeista (luokka 15~42) tai kehyksesta (luokka 50~71) ja
vaihda suodatin uuteen.

Luokka 15~42 Luokka 50~71

TIETOJA

i @

= Al3 heitd suodattimen kehysta pois vaan kdyta se uudelleen.

* Havita vanha suodatin palamattomana jatteena.

Ota yhteytta jalleenmyyjaan, kun haluat tilata
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimia.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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Nimike Osanumero

Titaanihajunpoistosuodatin 1 sarja KAF970A46

7.9 Etupaneelin asentaminen

1

Kiinnita etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

7.10 Huomioon otettavat seikat ennen pitkaa kayttotaukoa

Kayta yksikkoa wvain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikdn sisapuolen
kuivaamiseksi.

1

v A W N

Paina (%) ja valitse $&3-toiminta.

Paina @ja aloita kaytto.

Kun toiminta paattyy, kdanna kytkin pois paalta.

Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne alkuperdisille paikoilleen.

Poista kayttoliittyman paristot.

TIETOJA

°
l On suositeltavaa, ettd asiantuntija suorittaa madraaikaishuollon. Ota yhteyttd

jalleenmyyjadn asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa huoltokustannuksista.

Tietyissa kayttoolosuhteissa yksikon sisdosa saattaa likaantua usean kayttokauden
jalkeen. Tasta on seurauksena heikko suorituskyky.

Kayttajan viiteopas
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8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

VAROITUS
Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja katkaise

virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettda ammattitaitoisella huoltohenkil6lla.

Toimintahdirio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai Kaanna paavirtakytkin POIS
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai virtakytkin | paalta.
El toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysaytd laitteen toiminta.
Kayttdkatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.

Jos kayttoliittyman ndytossa nakyy yksikon lImoita asiasta asentajalle ja
numero, toiminnan merkkivalo vilkkuu ja kerro vikakoodi.

vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta, eika
kyseessd ole mikdan ylld mainituista vioista, tutki jarjestelma seuraavien
menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide
Jos jarjestelma ei toimi = Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, ettd
ollenkaan. sahkd palautuu paélle. Jos kayton aikana esiintyy
sahkdkatkos, jarjestelma kaynnistyy

automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

= Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin
aktivoitunut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisin
tarvittaessa.

= Tarkista kayttoliittyman paristot.

= Tarkista ajastinasetus.

Jarjestelma lakkaa akkia = Tarkista, ettei sisda- tai ulkoyksikon ilman
toimimasta. sissanmeno- tai ulostuloaukon edessa ole esteita.
Poista mahdolliset esteet ja varmista, ettd ilma
paasee virtaamaan vapaasti.

= |Imastointilaite voi lakata toimimasta d&killisen
suuren jannitevaihtelun jalkeen jarjestelman
suojelemiseksi. Se jatkaa automaattisesti toimintaa
noin 3 minuutin kuluttua.

Tuuletin lakkaa toimimasta |Jos asetuslampoétila saavutetaan, ilmavirran
ilmavirtatoiminnan aikana. |nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan.
Toiminta jatkuu automaattisesti, kun sisalampotila
nousee tai laskee.

Saatolapat eivat ala kdantya | Sisdyksikko sadtaa lappien asentoa. Lapat alkavat
valittomasti. liikkua pian.
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Toimintahdirio Toimenpide

Laite ei ala toimia heti. Jos ON/OFF-painiketta painettiin heti kayton
pysayttamisen jalkeen tai jos tilaa vaihdettiin.
Toiminta kdynnistyy 3 minuutin kuluttua
jarjestelman suojaamiseksi.

Jarjestelma toimii, mutta = Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso
jadhdytys- tai lammitysteho | "5.4 Ilmavirran nopeus" [» 20].
on riittamaton.

= Tarkista lampotila-asetus. Katso
"5.3.1 Toimintatilan kaynnistaminen/
sammuttaminen ja [dmpotilan
asettaminen" [» 19].

= Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus
asianmukainen. Katso "5.5 [lmavirran

suunta" [» 20].

= Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikon ilman
sisddnmeno- tai ulostuloaukon edessa ole esteita.
Poista mahdolliset esteet ja varmista, ettd ilma
paasee virtaamaan vapaasti.

= Tarkista, ovatko ilmansuodattimet tukkeutuneet.
Puhdista ilmansuodattimet. Katso "7 Kunnossapito
ja huolto" [» 37].

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan
sisaan.

= Tarkista, toimiiko yksikkd Econo- tai ulkoyksikon
hiljaisessa toimintatilassa. Katso "5.8 Econo- ja
ulkoyksikon hiljainen toiminta" [» 24].

= Tarkista, onko sisdyksikon alapuolella tai vieressa
huonekaluja. Siirrd huonekalut.

Jarjestelma toimii, mutta = |Imastointilaite saattaa [Ammetd
[@ammitysteho on lammitystoimintaa varten. Odota 1-4 minuuttia.
riittdmaton (yksikosta ei

_ = Jos virtauksen aani kuuluu, jarjestelma saattaa olla
puhalleta ilmaa).

jadanpoistotilassa. Odota 4—12 minuuttia.

ON/OFF-ajastin ei toimi = Tarkista, onko viikkoajastin ja ON/OFF-ajastin
asetusten mukaisesti. asetettu samaan aikaan. Muuta asetusta tai poista
se kaytosta. Katso "5.10 OFF/ON-
ajastintoiminto” [» 25] ja

"5.11 Viikkoajastintoiminta" [» 27].

= Tarkista, onko kello ja viikonpdiva asetettu oikein.
Katso "4.4 Kello" [» 15].

Jaahdytystoimintaa ei voi | Tarkista, ettd jarjestelma ei ole vain lammittava

valita. versio.
Epdnormaali toiminto Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
tapahtuu kayton aikana. toimintahairioitad ilmastointilaitteessa. Kytke

katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-asentoon.

Kayttajan viiteopas P DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Toimintahairio Toimenpide
Sisayksikkd ei vastaanota = Tarkista kayttoliittyman paristot. Katso
signaalia kayttoliittymasta. "4.2 Paristojen asettaminen" [» 14].

= Varmista, ettd ldhetin ei ole suorassa
auringonvalossa.

= Tarkista, onko huoneessa sahkosytytintyyppisid
loistevalaisimia. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Kayttoliittyman nayttd on | Vaihda kayttoliittyman paristot.
tyhja.

Kayttoliittymassa naytetdan | Ota yhteys jalleenmyyjaan. Katso yksityiskohtainen
vikakoodi. virhekoodiluettelo kohdasta "8.2 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 46].

Muut sahkolaitteet alkavat |Jos kayttoliittyman signaalit ohjaavat muita
toimia. sahkolaitteita, siirrd muita laitteita kauemmas ja ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastuksien jalkeen ongelman korjaaminen ei onnistu,
ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspdivda (mainittu mahdollisesti
takuukortissa).

8.1 Qireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelméan toimintahairioita:
8.1.1 OQire: Virtaavaa vetta muistuttava aani kuuluu
= Ainen aiheuttaa yksikdssa virtaava kylméaaine.
= Adni saattaa syntyd, kun vesi virtaa poispdin yksikdstda ja&hdytys- tai
kuivaustoiminnan aikana.
= Jadhdytysaine virtaa ilmastointilaitteessa, vaikka sisdyksikkd on sammutettu ja
toisen huoneen sisayksikkd on toiminnassa.
8.1.2 Oire: Suhahdus kuuluu
Aéni syntyy, kun kylm&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun vaihdetaan
jaahdytyksesta lammitykseen).
8.1.3 OQire: Tikitysta kuuluu
Aéni syntyy, kun yksikké laajenee tai supistuu hieman lampétilan muuttumisen
takia.
8.1.4 Oire: Viheltava dani kuuluu
Aéni syntyy kylmaaineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.
8.1.5 OQire: Naksahtava dani toiminnan tai lepoajan aikana
Aani syntyy kylmaaineen saatéventtiilien tai sahkdosien toiminnasta.
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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8.1.6 Oire: Lapyttava aani kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee huoneesta ilmaa,
kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet tai ikkunat tai sammuta laite.

8.1.7 OQire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

8.1.8 OQire: Yksikot voivat pdastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
padstaa hajuja edelleen ilmaan.

8.1.9 Oire: Ulkotuuletin pydrii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa
= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyorimistda noin 30 sekuntia
jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampétila on erittdin korkea,
ulkotuuletin alkaa pyoria jarjestelman suojelemiseksi.

8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos yksikkd kohtaa ongelman, kayttoliittyman ndytossa nakyy virhekoodi. On
tarkedd ymmartaa ongelma ja korjata se ennen virhekoodin nollaamista. Tama
tulisi jattdaa ammattitaitoiselle asentajalle tai paikalliselle jalleenmyyjalle.

Tassa kappaleessa selitetdaan kaikki mahdolliset virhekoodit ja niiden sisaltd niin
kuin se nakyy kayttoliittymassa.

Lisatietoja kunkin virheen vianmaarityksesta on huolto-oppaassa.

Vianmaaritys kayttoliittymalla

Kayttoliittyma voi vastaanottaa vikaan viittaavan virhekoodin sisdyksikdsta. On
tarkeda ymmartaa ongelma ja korjata se ennen virhekoodin nollaamista. Tama
tdytyy jattdd ammattitaitoisen asentajan tai paikallisen jalleenmyyjan tehtdvaksi.

Virhekoodin nayttaminen kayttoliittymdssa:
1 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.
Tulos: 00 vilkkuu lampétilan ndyttdosassa.
2 Painele niin monta kertaa, ett jatkuva aanimerkki kuuluu.

Tulos: Koodi nakyy nyt ndytossa.

TIETOJA

[
l = Lyhyt danimerkki ja 2 perakkaista danimerkkia osoittavat ei-vastaavia koodeja.

* Peruuta koodinaytto pitamalla —peruutuspainike painettuna 5 sekunnin
ajan. Koodi katoaa ndytosta myds, jos painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa.

Jarjestelma
Virhekoodi Kuvaus
8o Tavallinen
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Virhekoodi

Kuvaus

"°n
v

Liian vdahan kylmdainetta

ue

Ylijannitteen havaitseminen

Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valillad)

Sisd/ulkoyksikkoyhdistelman vika

Sisayksikko

Virhekoodi

Kuvaus

Al

Sisayksikon piirilevy ei normaali

AS

Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus

A6

Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali

Sisdlammonvaihtimen termistori ei normaali

Huonelampotilatermistori ei normaali

Ulkoyksikkoé

Virhekoodi

Kuvaus

£n

4-tieventtiili ei normaali

£l

Ulkoyksikdn piirilevy ei normaali

£5

Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)

£b

Kompressorin lukko

&1

DC-tuulettimen lukko

F3

Poistoputken lampdtilaohjaus

Fb

Korkeapaineohjaus (jadhdytystilassa)

HO

Kompressorijarjestelman anturi ei normaali

Hb

Asentoanturi ei normaali

HB

Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali

H9

Ulkolampotilatermistori ei normaali

J3

Poistoputken termistori ei normaali

Ulkolammonvaihtimen termistori ei normaali

Sdhkoosien kuumenemisvika

Sateilyrivan kohonnut lampatila

Invertterin valiton ylivirta (DC)

Sateilyrivan termistori ei normaali

8.3 Langattoman yhteyssovittimen vianetsinta

Seuraavassa taulukossa on lyhyt kuvaus siita, miten erditd ongelmia kasitellaan. Jos
mistdan seuraavista ratkaisuista ei ole apua, katso lisdtietoja ja usein kysyttyja
kysymyksia osoitteesta http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
4P518786-3F — 2020.05

PDAIKIN

Kayttajan viiteopas

47


http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

8 | Vianetsinta

Ongelma

Toimenpide

Mikdan LED-merkkivalo ei syty

Yrits kayttas
kayttoliittymalla.

yksikkoa

Katkaise yksikon virta ja kytke se
sitten uudelleen.

Varmista, ettd LED-merkkivaloja ei ole
poistettu kaytdsta sovelluksessa.

Tarkista,
oikein.

onko sovitin asennettu

Langaton LAN-sovitin ei nay yksikon
yleiskuvausnaytossa (aloitusnaytossa)
sen jalkeen, kun langaton LAN-sovitin
on maadritetty.

Tarkista, ettd virta on kytketty.
Tarkista, ettd RUN-LED palaa.

Jos AP-LED palaa, siirry RUN-tilaan
painamalla MODE-painiketta
vahintdan 2 sekuntia.

Jos RUN-LED vilkkuu, yritéd yhdistaa
WLAN-sovitin langattomaan verkkoon

uudelleen. Varmista, ettd langaton
LAN-sovitin ~ on  riittdvan  lahelld
reititinta (langatonta LAN-

tukiasemaa).

Jos RUN-LED palaa, varmista, etta
dlypuhelin tai tabletti on yhdistetty
samaan langattomaan LAN verkkoon
langattoman LAN-sovittimen kanssa.

Kun yritetaan muodostaa suora yhteys
sovittimeen (AP-tila), langatonta LAN-
sovitinta ei nay puhelimen/tabletin
kadytettavissa olevien Wi-Fi-verkkojen
luettelossa.

Jos AP-LED ei pala, siirry AP-tilaan
painamalla MODE-painiketta
vahintdan 2 sekuntia.

Jos AP-LED vilkkuu, odota kunnes AP-
LED palaa (noin 1 minuutti). Langaton
LAN-sovitin kdynnistyy edelleen.

Jos AP-LED palaa, siirry RUN-tilaan
painamalla MODE-painiketta
2 sekuntia. Siirry sitten takaisin AP-
tilaan painamalla MODE-painiketta
uudelleen 2 sekuntia. Tdma menettely
vaihtaa langattoman kanavan, jolla
langaton LAN-sovitin toimii. Toista
tarpeen mukaan.

8.4 Ongelmien ratkaiseminen ulkoyksikon LED-merkkivalon perusteella

Merkkivalon Normaali tila
vari

Vihrea Vilkkuu
Punainen Pois paalta
L1 Paslla
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20 S Vilkkuu

Pois paalta

- Mika tahansa tila

Ulkoyksikon piirilevyn LED-valo 2MXM-sarjaa varten

Vihred

Vianmaaritys

Mikrotietokone normaali / LED-A

¥

Normaali, tarkista sisayksikkd

61

Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos LED-osoitus
palaa nakyviin, ulkoyksikon piirikortti on viallinen.

Virransyottovika®

(a) Eivalttamatta koske kaikkia tapauksia. Katso tarkempia tietoja huolto-oppaasta.

Ulkoyksikon piirilevyn LED-valo sarjaa 3MXM, 4MXM, 5MXM varten

Vihrea |Punainen Vianmaaritys

Mikroti | Toimintahdirion havaitseminen

etokone

normaal

i

LEDA |LED1 |LED2 |LED3 |LED4  |LED5”

{K [ ] o ([ [ ([ Normaali, tarkista sisdyksikko

{K {t? o {? {t? o Korkeapainesuoja (lauhduttimessa) tai matalapainesuoja
(haihduttimessa) aktivoitunut, tai sisayksikon
[dmmonvaihdin on jaatynyt, kun yksikko oli toiminnassa
tai valmiustilassa

{K {t? o {? ([ o Ylikuormarele on aktivoitunut tai poistoputken korkea
lampotila®

{K o {t? {? o ] Kompressorin virheellinen kdynnistys

{K [ ] {} o {} o Tulon ylivirta

2 S L L () () () Termistori tai virtamuuntaja ei normaali®

{K {} {} o {} o Kytkinrasian korkea lampoétila

{K o o o {t? o Invertteripiirin jadahdytyslevyn korkea lampdtila

20 3 ° o Lt ° ° Lahdon ylivirta®

2 S () [ ] 204 L () Liian vahan kylmaainetta®

20 3 Lt o o ] Paapiirin alhainen jannite tai tilapdinen jannitehavio

{K {} o o [ ] Suunnanvaihtomagneettiventtiilin kytkentahairio

{i {? {? {? {? o Tuuletinmoottorin vika

{} - - - ] Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos LED-osoitus
palaa nakyviin, ulkoyksikdn piirikortti on viallinen.

() - - - - () Virransyottovika®

(a) LEDS on kéytettavissd vain 5SMXM-sarjassa.

(b) Eivalttamatta koske kaikkia tapauksia. Katso tarkempia tietoja huolto-oppaasta.
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9 Havittaminen

HUOMIOITAVAA
ALA yritd purkaa jarjestelmad itse: jarjestelmdn purku sekd kylmdaineen, &ljyn ja

muiden osien kasittelyssd ON noudatettava soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot TAYTYY
kasitellda erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttoa, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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10 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®,joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan ja miten sita huolletaan.

Kayttéopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Varusteet
Etiketit, kdyttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
4P518786-3F — 2020.05

4 DAIKIN Kayttsjan viiteopas
51



EAL

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P518786-3F 2020.05



	Käyttäjän viiteopas
	Sisällysluettelo
	1 Yleiset varotoimet
	1.1 Tietoja asiakirjasta
	1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

	1.2 Käyttäjälle

	2 Tietoja asiakirjasta
	2.1 Tietoa tästä asiakirjasta
	2.2 Käyttäjän viiteopas lyhyesti

	3 Tietoja järjestelmästä
	3.1 Sisäyksikkö
	3.1.1 Sisäyksikön näyttö

	3.2 Tietoja käyttöliittymästä
	3.2.1 Komponentit: Käyttöliittymä
	3.2.2 Tila: Käyttöliittymän LCD-näyttö
	3.2.3 Käyttöliittymän käyttö


	4 Ennen käyttöä
	4.1 Yleiskuvaus: Ennen käyttöä
	4.2 Paristojen asettaminen
	4.3 Käyttöliittymän kiinnittäminen seinään
	4.4 Kello
	4.4.1 Kellon asetus aikaan

	4.5 Sisäyksikön näytön kirkkaus
	4.5.1 Sisäyksikön näytön kirkkauden asettaminen

	4.6 Virransyötön kytkeminen päälle

	5 Käyttö
	5.1 Toiminta-alue
	5.2 Milloin mitäkin ominaisuutta käytetään
	5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste
	5.3.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen

	5.4 Ilmavirran nopeus
	5.4.1 Ilmavirran nopeuden säätäminen

	5.5 Ilmavirran suunta
	5.5.1 Ilmavirran pystysuunnan säätäminen
	5.5.2 Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen
	5.5.3 3-D-ilmavirran suunnan käyttäminen

	5.6 Miellyttävä ilmavirta- ja Intelligent Eye ‑toiminta
	5.6.1 Miellyttävä ilmavirta -toiminta
	5.6.2 Intelligent Eye -toiminta
	5.6.3 Miellyttävä- ja Intelligent Eye -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.7 Tehokas toiminta
	5.7.1 Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.8 Econo- ja ulkoyksikön hiljainen toiminta
	5.8.1 Econo-toiminta
	5.8.2 Ulkoyksikön hiljainen toiminta
	5.8.3 Econo- ja ulkoyksikön hiljaisen toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

	5.9 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta
	5.9.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan käynnistäminen/sammuttaminen

	5.10 OFF/ON-ajastintoiminto
	5.10.1 OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen
	5.10.2 ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen
	5.10.3 OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistäminen

	5.11 Viikkoajastintoiminta
	5.11.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen
	5.11.2 Varausten kopioiminen
	5.11.3 Varausten vahvistaminen
	5.11.4 Viikkoajastimen poistaminen käytöstä ja ottaminen uudelleen käyttöön
	5.11.5 Varausten poistaminen
	Yksittäisen varauksen poistaminen
	Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpäivältä
	Kaikkien varausten poistaminen


	5.12 WLAN-yhteys
	5.12.1 Langattoman sovittimen käyttämisessä huomioitavaa
	5.12.2 Daikin Online Controller -sovelluksen asentaminen
	5.12.3 Langattoman sovittimen komponentit

	5.13 Tietoja usean laitteen järjestelmästä
	5.13.1 Ensisijaisen huoneen asetus
	Kun ensisijaisen huoneen asetus on pois käytöstä tai kun sitä ei ole
	Kun ensisijaisen huoneen asetus on aktiivinen

	5.13.2 Hiljainen yötila
	5.13.3 Jäähdytys-/lämmitystilan lukko


	6 Energiansäästö ja toiminnan optimointi
	7 Kunnossapito ja huolto
	7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto
	7.2 Sisäyksikön ja käyttöliittymän puhdistaminen
	7.3 Etupaneelin puhdistaminen
	7.4 Etupaneelin irrottaminen
	7.5 Tietoja ilmansuodattimista
	7.6 Ilmansuodattimien puhdistaminen
	7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen puhdistaminen
	7.8 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen vaihtaminen
	7.9 Etupaneelin asentaminen
	7.10 Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa

	8 Vianetsintä
	8.1 Oireet, jotka EIVÄT ole järjestelmän toimintahäiriöitä
	8.1.1 Oire: Virtaavaa vettä muistuttava ääni kuuluu
	8.1.2 Oire: Suhahdus kuuluu
	8.1.3 Oire: Tikitystä kuuluu
	8.1.4 Oire: Viheltävä ääni kuuluu
	8.1.5 Oire: Naksahtava ääni toiminnan tai lepoajan aikana
	8.1.6 Oire: Läpyttävä ääni kuuluu
	8.1.7 Oire: Yksiköstä virtaa ulos valkoista sumua (sisäyksikkö, ulkoyksikkö)
	8.1.8 Oire: Yksiköt voivat päästää hajuja
	8.1.9 Oire: Ulkotuuletin pyörii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa

	8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella
	8.3 Langattoman yhteyssovittimen vianetsintä
	8.4 Ongelmien ratkaiseminen ulkoyksikön LED-merkkivalon perusteella

	9 Hävittäminen
	10 Sanasto


