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1 | Precaugdes de seguranca gerais

1 PrecaucOes de seguranca gerais

1.1 Acerca da documentacao

= A documentacdo original estad escrita em inglés. Todos os outros idiomas sdao
traducdes.

= As precaucles descritas neste documento dizem respeito a tépicos muito
importantes, siga-os rigorosamente.

= Ainstalacdo do sistema e todas as actividades descritas no manual de instalacdo
e no guia de referéncia do instalador DEVEM ser realizadas por um instalador
autorizado.

1.1.1 Significado dos avisos e simbolos

PERIGO

Indica uma situagdo que resulta em morte ou ferimentos graves.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Indica uma situacdo que podera resultar em eletrocussao.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

Indica uma situagcdo que pode resultar em queimaduras devido a temperaturas
extremamente quentes ou frias.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

Indica uma situagdo que pode resultar em explosao.

AVISO

Indica uma situagdo que pode resultar em morte ou ferimentos graves.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

CUIDADO

Indica uma situagdo que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

NOTIFICAGAO

Indica uma situacdo que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.

INFORMAGCOES

Apresenta dicas Uteis ou informagdes adicionais.

=NON 2Nl il i gl

Simbolos utilizados na unidade:

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Ar-condicionado de sala Daikin
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1 | PrecaucgOes de seguranca gerais

Simbolo Explicagao

Antes da instalacdo, leia 0 manual de instalacdo e operacdo e
a folha das instrucdes de ligacdo.

§ =

Antes de realizar trabalhos de manutencédo e assisténcia
técnica, leia o manual de assisténcia.

—

1]

Para obter mais informacdes, consulte o guia para instalagdo

—T

e utilizacdo.

>

A unidade contém pecas rotativas. Tenha cuidado ao realizar
a manutencdo ou inspecdo da unidade.

Simbolos utilizados na documentacéo:

Simbolo Explicagdo

Indica um titulo de uma imagem ou uma referéncia a

mesma.

Exemplo: "& 1-3 Titulo da figura "significa "Figura 3 no
capitulo 1".

@ Indica um titulo de uma tabela ou uma referéncia a mesma.

Exemplo: "= 1-3 Titulo da tabela "significa "Tabela 3 no
capitulo 1".

1.2 Para o utilizador

A

AVISO

Se NAO tiver a certeza de como utilizar a unidade,
contacte o seu instalador.

A

AVISO

Este aparelho ndao se destina a utilizagdo por pessoas
(incluindo criancgas) com limitacdes das capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais, ou com falta de experiéncia ou de
conhecimentos, salvo se sob supervisao ou formacdo
adequadas relativamente a utilizacdo do aparelho,
facultadas por alguém responsavel pela seguranca dessas
pessoas.

As criancas devem ser supervisionadas, para que nao haja
possibilidade de brincarem com o aparelho.

A limpeza e manutencdo realizadas pelo utilizador ndo
devem ser levadas a cabo por criangas sem supervisdo.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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1 | Precaugdes de seguranca gerais

ﬁ AVISO
Para evitar choques elétricos ou incéndio:

= NAO enxague a unidade.
= NAO opere a unidade com as m3os molhadas.

= NAO coloque quaisquer objetos com dgua em cima da
unidade.

é CUIDADO
= NAO coloque nenhum objeto nem equipamento em
cima da unidade.

= NAO se sente, trepe nem se apoie na unidade.

= As unidades estdo marcadas com o simbolo seguinte:

—

Isto significa que os produtos eléctricos e electrénicos NAO podem ser
misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NAO tente desmontar
pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do
refrigerante, do 6leo e de outros componentes tém de ser efectuados por um
instalador autorizado e cumprir com a legislacdo aplicavel.

As unidades tém de ser processadas numa estacdo de tratamento especializada,
para reutilizacdo, reciclagem e/ou recuperacdo. Ao certificar-se de que este
produto é eliminado correctamente, estd a contribuir para evitar potenciais

consequéncias negativas para o ambiente e para a salde humana. Para mais
informacdes, contacte o seu instalador ou autoridade local.

= As baterias estdo marcadas com o simbolo seguinte:

Isto significa que as baterias NAO podem ser misturadas com o lixo doméstico
indiferenciado. Se um simbolo quimico estiver impresso por baixo do simbolo,
significa que a bateria contém um metal pesado acima de uma determinada
concentragao.

Possiveis simbolos de produtos quimicos: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas tém de ser tratadas em instalagBes de tratamento
especializadas para reutilizacdo. Ao certificar-se de que as baterias inutilizadas
sdo eliminadas correctamente, estd a contribuir para evitar potenciais
consequéncias negativas para o ambiente e para a saude humana.

Guia de referéncia do utilizador
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2 | Acerca da documentacgdo

2 Acerca da documentacao

2.1 Acerca deste documento

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:

= Guarde a documentacdo para consulta futura.

Publico-alvo

Utilizadores finais

INFORMACGOES

o

l Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formagdo em
lojas, industrias ligeiras e em quintas, ou para utilizacdo comercial e doméstica por
pessoas nao qualificadas.

Conjunto de documentagdo

Este documento faz parte de um conjunto de documentacdo. O conjunto completo
é constituido por:

* Precaugées de seguranga gerais:
- Instrucdes de seguranca que deve ler antes de operar o seu sistema
- Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Manual de operagodes:
- Guia rdpido para uma utilizacdo basica
- Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia de referéncia do utilizador:

- Instrucdes detalhadas passo a passo e informacbes de apoio para uma
utilizacdo basica e avancada

- Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

As atualizacGes mais recentes da documentacdo fornecida podem estar disponiveis
no site regional Daikin ou através do seu instalador.

A documentacdo original estd escrita em inglés. Todos os outros idiomas sdo
traducdes.

2.2 Guia de referéncia do utilizador num relance

Capitulo Descri¢ao
Medidas gerais de seguranca Instrucdes de seguranca que DEVE ler antes
de iniciar o funcionamento
Acerca da documentacdo Que documentagdo existe para o utilizador
O sistema = Gama de funcionamento

= Descri¢cdo da unidade interior e da interface

de utilizador
Antes da utilizacdo O que fazer antes de iniciar o funcionamento
Funcionamento Como e quando utilizar certas funcionalidades
CTXM15+FTXM20~71N2V1B 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
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2 | Acerca da documentacao

Capitulo

Descrigao

Poupanca de energia e
funcionamento optimizado

Como economizar energia

Manutencédo e assisténcia técnica

Como fazer a manutencgdo e consultar a
assisténcia técnica da unidade

Resolucdo de problemas

O que fazer no caso de ocorrer um problema

Eliminacdo de componentes

Como eliminar o sistema

Glossario

Definicdo de termos

Guia de referéncia do utilizador
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3 | O sistema

3 O sistema

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamavel.

NOTIFICACAO

NAO utilize o sistema para outros fins. Para evitar deterioracdo de qualidade, NAO
use a unidade para arrefecimento de instrumentos de precisdo, produtos
alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

3.1 Unidade interior

CUIDADO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objectos nas entradas e saidas de ar. Se a
ventoinha estiver em alta rotagdo, tal pode originar lesGes.

INFORMACOES

O nivel de pressdo sonora € inferior a 70 dBA.

i @

AVISO

= Ndo modifique, ndo desmonte, ndo retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe
efectue reparagdes por iniciativa prépria: desmontagem ou instalagdo incorrectas
podem causar choques eléctricos ou um incéndio. Contacte o seu revendedor.

= Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante, certifique-se de que ndo se
produzem chamas vivas. O refrigerante em si é completamente seguro, ndo
toxico e ligeiramente inflaméavel. Contudo, pode dar origem a um gds téxico, caso
se dé uma fuga num compartimento onde haja emissdes gasosas procedentes de
termo-ventiladores, fogdes a gas, etc. Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite
sempre a pessoal técnico qualificado a confirmacdo de que a origem da fuga foi
reparada ou corrigida.

INFORMAGCOES

As figuras seguintes sdo apenas exemplos e podem NAO corresponder totalmente a
disposi¢do do seu sistema.

i @

CTXM15+FTXM20~71N2V1B 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
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3 | Osistema

3 x-S DO TO

Entrada de ar

Saida de ar

Painel frontal

Tampa para assisténcia técnica

Local para o adaptador sem fios

Visor da unidade interior

Sensor Intelligent eye

Sensor de temperatura ambiente

Apenas para a classe 15~42: Filtro desodorizante de apatite de titanio (sem estrutura)
Apenas para a classe 50~71: Filtro desodorizante de apatite de titanio (com estrutura)
Filtro de ar

Aletas (laminas horizontais)

Persiana (laminas verticais)

3.1.1 Visualizagdo da unidade interior

e

le——1b
de——c¢
pe—1d

& — e
ON/OFF

® QO n T O

Receptor de sinal para a interface de utilizador
Luz de funcionamento

Luz do temporizador

Luz do Intelligent eye

Botdo ON/OFF

Botdo de ligar/desligar

Caso a interface de utilizador esteja em falta, pode utilizar o botdo de ligar/desligar
na unidade interior para iniciar/parar o funcionamento. Quando o funcionamento
€ iniciado utilizando este botdo, sdo utilizadas as seguintes regulacdes:

= Modo de funcionamento = Automatico

= Regulacdo da temperatura = 25°C

= Débito de ar = Automatico

Guia de referéncia do utilizador
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3 | O sistema

3.2 Acerca da interface de utilizador

Luz solar directa. NAO exponha a interface de utilizador a luz solar directa.

P4. A presenca de pd no transmissor ou receptor de sinal reduz a sensibilidade.

Limpe o pd com um pano macio.

Luzes fluorescentes. A comunicacdo por sinal pode ser desactivada se existirem
lampadas fluorescentes na divisdo. Nesse caso, deve contactar o seu instalador.

Outros aparelhos. Caso os sinais da interface de utilizador operem outros

aparelhos, mude-os de sitio ou contacte o seu instalador.

Cortinas. Certifiqgue-se de que o sinal entre a unidade e a interface de utilizador

NAO é bloqueado por cortinas ou outros objectos.

NOTIFICACAO

= NAO deixe cair a interface de utilizador.

= NAO permita que a interface de utilizador fique molhada.

3.2.1 Componentes: Interface do utilizador

——— - |
e R
eI |®STD 5735,&“’
A
%@ B8sde &
T8 | s
'z‘;: ?—L-—l_lt @ __ b
(D<G| 2 -0 NG
ON -
oot
SATSUN ONBB.'BBBE
On/Off
Y — \\ 2
\‘\ d)) Temp [
Powerful = = 1 d
Econo/Quiet
m Clean  Comfort /Sensor  Swing
9 /9 I,
: =D ap) (=) Ty
{  Weekly 5 Copy .;
K 1 ( (o )
: Back Ir _A_ —I Next : h
l_ [ond a,- -I Select I- -Orv- ':
) ! L 1]
j e,
| (o i
k= === .
Timer
o= 4
a Transmissor de sinal
b Visor LCD
¢ Botdo de regulagdo da temperatura
d Botdo de ligar/desligar
e Botdo de oscilagdo vertical
f Botdo de oscilagdo horizontal
g Botdo do modo de fluxo de ar de conforto e do modo do Intelligent eye
h Botdo de selecgdo
i Botdo do reldgio e brilho do visor da unidade interior
j Botdes de funcionamento do temporizador Ligar/Desligar
k BotBes de funcionamento do temporizador semanal
| Botdo de funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)
m  Botdo do modo econdmico e da unidade de exterior em baixo ruido
n Botdo do modo
o Botdo de alimentagdo
p Botdo da ventoinha

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | Osistema

3.2.2 Estado: LCD da interface de utilizador

tAllZl

\II
:i: 'ln

A g

333

TN [ERS

w< 5-@@@

MR o|oFF 00,00

THUFRI

QisnB|ova B85 8.
icone Descri¢do
(ON] O funcionamento esta activado

@ Modo de operacdo = Automatico

&

Modo de operacdo = Secagem

A,
)z
g

Modo de operagdo = Aquecimento

¢§¢ Modo de operacdo = Refrigeracdo

52 Modo de operagdo = Apenas ventoinha

s O modo potente esta activado

~ O modo econdmico esta activado

1) O modo da unidade de exterior em baixo ruido estd activado

A A unidade interior recebe um sinal da interface de utilizador
®

Regulacdo da temperatura actual

Débito de ar = Automatico

'z‘i{ Débito de ar = Unidade interior com baixo ruido
020 Débito de ar = Alto
Q-
02‘ Débito de ar = Médio alto
—mmB
L2 'z‘ b7
fz* Débito de ar = Médio
_T.E..,z.
Oz* Débito de ar = Médio baixo
';To?a-'zo
02‘ Débito de ar = Baixo
D
f,i.\ O modo de conforto estd activado
,'PW O modo do Intelligent eye esta activado
CE‘: O modo de oscilagdo vertical automatica estd activado
iy, O modo de oscilacdo horizontal automética estd activado

Guia de referéncia do utilizador
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3 | O sistema

icone

Descrigao

<¢

O Flash Streamer (limpeza do ar) esta ativo

008

O temporizador ligado esta activado

e 08

O temporizador desligado estd activado

@ WEEKLY

O temporizador semanal estd activado

MONTUEWED
THUFRI
SATSUN

Dia da semana

°c0c8

Hora actual

3.2.3 Utilizacdo da interface de utilizador

NS

a

=
\ a

Recetor de sinal

1 Aponte o transmissor de sinal para o recetor de sinal na unidade interior (a
distancia maxima de comunicacdo é de 7 m).

Resultado: Quando a unidade interior recebe um sinal da interface de utilizador, é
emitido um sinal sonoro:

Sinal sonoro

Descri¢ao

Bip-bip

Inicio da operacdo.

Bip

Alteracdes da definicdo.

Bip longo

Paragem da operacéo.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 | Antes da utilizacdo

4 Antes da utilizacao

4.1 Visdo geral: Antes da utilizacao

Este capitulo descreve o que tem de fazer antes de utilizar a unidade.

Fluxo de trabalho adicional

Antes da utilizacdo, geralmente, deve seguir as etapas seguintes:
= Introduzir as pilhas na interface de utilizador.

= Fixar a interface de utilizador a parede.

= Regular o brilho do visor da unidade interior.

= Regular o reldgio.

= Ligar a fonte de alimentacdo.

4.2 Introduzir as pilhas

As pilhas duram cerca de 1 ano.
1 Retire atampa frontal.
2 Introduza as duas pilhas de uma so vez.

3 Volte a colocar a tampa frontal.

INFORMAGOES

= QO visor LCD fica intermitente para indicar que as pilhas estdo fracas.

i @

= Substitua SEMPRE as duas pilhas de uma so vez.

4.3 Fixar a interface de utilizador a parede

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 | Antes da utilizacdo

a |Interface de utilizador
b Parafusos (fornecimento local)
¢ Suporte da interface de utilizador

1 Escolha um local onde os sinais alcancem a unidade.
2 Fixe o suporte com parafusos a parede ou a um local semelhante.

3 Coloque ainterface de utilizador no suporte da interface de utilizador.

4.4 Sobre o relogio

Caso o relégio interno da unidade interior NAO esteja regulado para a hora
correcta, o temporizador ligado, o temporizador desligado e o temporizador
semanal NAO funcionam correctamente. O reldgio tem de ser regulado
novamente:

= Apds um disjuntor desligou a unidade.
= Apds uma falha de energia.

= Apds substituir as pilhas na interface de utilizador.

4.4.1 Regulacdo do reldgio

Nota: Se a hora ndo estiver regulada, MON, ® e 3:20 ficam intermitentes.
1 Prima @

Resultado: MON e @ ficam intermitentes

(AN ,éﬁ
C

-0
[N RN

2 Prima feha ou % para regular o dia da semana actual.

Nota: Manter premido sl ou t+J) aumenta ou diminui a regulacdo da hora
rapidamente.

Apresentar Dia da semana
MON Segunda-feira
TUE Terca-feira

WED Quarta-feira
THU Quinta-feira
FRI Sexta-feira

SAT Sdbado

SUN Domingo

3 Prima @

Resultado: @ fica intermitente.

MON 9y
A ®‘:

MO0
[N

4 Prima [ekal ou &4 para regular a hora correcta.

5 Prima @

Resultado: A regulacdo estd concluida. - fica intermitente.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 | Antes da utilizacdo

MON

4.5 Brilho do visor da unidade interior

Ajuste o brilho do visor da unidade interior conforme pretendido ou desligue o
visor.

4.5.1 Regular o brilho do visor da unidade interior

1 Mantenha premido @ durante pelo menos 2 segundos sempre que necessitar
de alterar a regulacdo.

Resultado: O brilho serd alterado por ordem: alto, baixo, desligado.

4.6 Ligar a fonte de alimentacao

1 Ligue o disjuntor.

Resultado: A aleta da unidade interior ird abrir e fechar para regular a posicdo de
referéncia.

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 | Funcionamento

5 Funcionamento

5.1 Gama de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o sistema dentro das
gamas de temperatura e de humidade que se indicam a seguir.

Em combinagdao com a unidade de exterior RZAG

Refrigeragdo e Aquecimento®
secagem®
Temperatura exterior —20~52°C BS —20~24°C BS
—-21~18°C BH
Temperatura interior 17~38°C BS 10~27°CBS
12~28°C BH
Humidade ambiente <80%" —

Em combinagdao com unidades de exterior: RXM71N, 2MXM, 3MXM, 4MXM,

5MXM
Refrigeragdo e Aquecimento®
secagem®
Temperatura exterior —-10~46°C BS —15~24°C BS
-15~18°C BH
Temperatura interior 18~37°C BS 10~30°C BS
14~28°C BH
Humidade ambiente <80%" —
Em combinagdo com outras unidades de exterior

Refrigeragao e

Aquecimento®

secagem®
Temperatura exterior -10~50°C BS —20~24°C BS
-21~18°C BH
Temperatura interior 18~37°C BS 10~30°C BS
14~28°C BH
Humidade ambiente <80%"! —

Caso seja operado fora da gama de funcionamento:

(a) Um dispositivo de segurancga pode interromper o funcionamento do sistema.
(b) Pode ocorrer condensagdo na unidade interior e pingar.

5.2 Quando utilizar que funcionalidade

Pode utilizar a tabela seguinte para determinar que funcionalidades deve utilizar:

i

INFORMACOES

Os modos de funcionamento: refrigeragdo, secagem e automatico NAO estio

disponiveis para a versdao apenas de aquecimento do produto.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
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5 | Funcionamento

Funcionalidade

Tarefas

Funcionalidades basicas

voogl Modos de funcionamento e
temperatura

Iniciar/parar o sistema e regular a temperatura:

= No modo de aquecimento e refrigeracdo,
aquece ou arrefece uma divisdo.

= No modo de apenas ventilagdo, faz circular o
ar numa divisdo sem aquecimento ou
refrigeracao.

= No modo de secagem, reduz a humidade
numa divisdo.

= No modo automatico, uma temperatura e um
modo de funcionamento apropriados sdo
seleccionados automaticamente.

= 2, . ~
+ Direc¢do do fluxo de
ar

Regular a direc¢do do fluxo de ar (posicdo
oscilante ou fixa).

@ Débito de ar

Regular a quantidade de ar expelido para a
divisdo.

Funcionamento mais silencioso.

Funcionalidades avangadas

Flash Streamer

Para remover alérgenos transportados no ar,
como pdlen, substancias adjuvantes, etc.

Para reduzir os maus odores.

B cconsm
Ecovo] Economico

Utilizar o sistema quando também estd a utilizar
outros aparelhos que consomem energia.

Economizar energia.

Unidade de exterior em
baixo ruido

Reduzir o nivel de ruido da unidade de exterior.
Exemplo: A noite.

Conforto

Ajustar automaticamente a direccdo do fluxo de
ar para arrefecer ou aquecer a divisdo de modo
mais eficaz.

N
Intelligent eye

Evitar que o ar entre em contacto directo com
as pessoas.

Poupar energia quando ninguém se encontra na
divisdo.

Potente

Arrefecer ou aquecer rapidamente a divisdo.

Temporizador ligado +

Temporizador desligado

Ligar ou desligar automaticamente o sistema.

®0N .
Temporizador semanal

Ligar ou desligar automaticamente o sistema
semanalmente.

Funcionalidades adicionais

Ligacdo LAN sem fios

Operar a unidade utilizando dispositivos
inteligentes.

Guia de referéncia do utilizador
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5 | Funcionamento

5.3 Modo de funcionamento e ponto de regulacdao da temperatura

Quando. Ajuste o modo de funcionamento do sistema e regule a temperatura

quando pretende:

= Aguecer ou arrefecer uma divisdo

= Fazer circular o ar numa divisdo sem aquecimento ou refrigeragdo

= Reduzir a humidade numa divisdo

Qual. O sistema funciona de modo diferente consoante a escolha do utilizador.

INFORMAGCOES

[ ]
l Os modos de funcionamento: refrigeragdo, secagem e automatico NAO estdo
disponiveis para a versdo apenas de aquecimento do produto.

Regulacao

Descrigao

{A) Automatico

O sistema arrefece ou aquece uma divisdo até
ao ponto de regulacdo da temperatura. Comuta
automaticamente entre refrigeracdo e
aquecimento, se necessario.

E] Secagem

O sistema reduz a humidade numa divisdo sem
alterar a temperatura.

£,

o Aguecimento

i,

O sistema aquece uma divisdo até ao ponto de
regulacdo da temperatura.

% Refrigeracdo O sistema arrefece uma divisdo até ao ponto de
regulagdo da temperatura.
(7 Ventilacdo O sistema controla apenas o fluxo de ar (débito

de ar e direc¢do do fluxo de ar).

O sistema NAO controla a temperatura.

Informagodes adicionais:

= Temperatura exterior. O efeito de arrefecimento ou agquecimento do sistema
diminui quando a temperatura exterior é demasiado elevada ou baixa.

= Descongelamento. Durante o aquecimento, poderd ocorrer a formacdo de gelo
na unidade de exterior, reduzindo a capacidade de aquecimento. Nesse caso, 0
sistema comuta automaticamente para o modo de descongelamento para
remover o gelo. Durante o descongelamento, NAO é expelido ar quente da

unidade interior.

= Sensor de humidade. Controle a humidade reduzindo a humidade durante o
processo de refrigeracao.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5.3.1 Iniciar/parar o modo de funcionamento e regular a temperatura

HeIYD: A unidade esta a funcionar.

IA!: Modo de funcionamento = Automatico

@: Modo de funcionamento = Secagem
3 Modo de funcionamento = Refrigeracdo
385 Modo de funcionamento = Aquecimento

'20: Modo de funcionamento = Apenas ventilagdo

®
gﬂﬂr: Indica a temperatura regulada.

1 Prima uma ou mais vezes para seleccionar o modo de funcionamento.

Resultado: O modo sera regulado na sequéncia seguinte:

P e = @ = & = & = =

2 Prima @ para iniciar o funcionamento.
Resultado: [N e 0 modo seleccionado s&o apresentados no LCD.

3 Prima " ou ¥ uma ou mais vezes para subir ou descer a temperatura.

Refrigeragcao Funcionamento de |[Funcionamento Modo de secagem
aguecimento automatico ou de apenas
ventilagdo

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Nota: Ao utilizar o modo de secagem ou de apenas ventilagdo, ndo é possivel
regular a temperatura.

4 Prima© para interromper o funcionamento.

Resultado: [O1N] desaparece do LCD. A luz de funcionamento apaga-se.

5.4 Débito de ar

1 Prima (#)para seleccionar:

3!!! 5 niveis de débito de ar, de "=="a "!”

f_f\_l Funcionamento automatico

I Funcionamento da unidade interior em baixo ruido. Quando o
fluxo de ar é regulado para "“&" o ruido da unidade é reduzido.

INFORMAGCOES

® Se a unidade atingir o ponto de regulagdo de temperatura no modo de
refrigeracdo, aquecimento ou automatico. A ventilacdo para.

i @

= Ao utilizar o modo de secagem, NAO é possivel ajustar a regulacdo do débito de
ar.

5.4.1 Regular o débito de ar

1 Prima®)para alterar a regulacdo do fluxo de ar na sequéncia seguinte:

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 | Funcionamento

5.5 Direccdo do fluxo de ar

Quando. Ajuste a direc¢do do fluxo de ar conforme desejado.

Qual. O sistema orienta o fluxo de ar de forma diferente consoante a escolha do
utilizador (posicdo oscilante ou fixa). Para isso, o sistema move as laminas
horizontais (aletas) ou as laminas verticais (persianas).

Regulacao Direcg¢ao do fluxo de ar

C% Oscilacdo vertical Move-se para cima e para baixo.
automatica

¥, Oscilagdo horizontal Move-se de um lado para o outro.
automatica

C%Jr.’/il\& Direccdo do fluxo de ar | Move-se alternadamente para cima e para baixo
3-D e de um lado para o outro

[—] Permanece numa posicdo fixa.

CUIDADO
Utilize SEMPRE uma interface de utilizador para ajustar os angulos das aletas e das

persianas. Se as aletas e as persianas estiverem a oscilar e as forgcar com a mao, o
mecanismo pode partir.

A mobilidade da aleta varia conforme o modo de funcionamento. A aleta para na
posicdo superior quando o débito de ar é alterado para baixo durante a regulagdo
da oscilagdo para cima e para baixo.

a Alcance da aleta no modo de refrigeragdo ou secagem
b Alcance da aleta no modo de aquecimento
¢ Alcance da aleta no modo de apenas ventilagdo

5.5.1 Ajustar a direccdo do fluxo de ar vertical
1 PrimaC&D)

Resultado: G5 ¢ apresentado no LCD. As aletas (laminas horizontais) comegam
a oscilar.

2 Para utilizar a posicio fixa, prima quando as aletas alcancarem a posicdo
pretendida.

Resultado: (5 desaparece do LCD. As aletas param de se mover.

5.5.2 Ajustar a direccdo do fluxo de ar horizontal

1 Prima (&)

Resultado: ¥™ ¢ apresentado no LCD. As persianas (laminas verticais)
comecam a oscilar.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B 4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
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2 Para utilizar a posicdo fixa, prima quando as persianas alcancarem a
posicdo pretendida.

Resultado: ™ desaparece do LCD. As persianas param de se mover.

INFORMACOES

[

l Se a unidade for instalada no canto de uma divisdo, a direcgdo das persianas deve ser
contréria a da parede. A eficiéncia sera reduzida se o ar for bloqueado por uma
parede.

5.5.3 Utilizar a direccdo do fluxo de ar 3-D
1 PrimaC&)e(CE)

Resultado: 3 e ™ 5350 apresentados no LCD. As aletas (laminas horizontais)
e as persianas (laminas verticais) comecam a oscilar.

2 Para utilizar a posicdo fixa, prima e quando as aletas e persianas
alcancarem a posicdo pretendida.

Resultado: G5 e ™ desaparecem do LCD. As aletas e as persianas param de
se mover.

5.6 Modo de fluxo de ar de conforto e modo do Intelligent eye

Pode utilizar o modo de conforto e o modo do Intelligent eye em separado ou
combina-los.

5.6.1 Modo de fluxo de ar de conforto

Este modo pode ser utilizado no modo de aquecimento ou refrigeragao.
Proporcionard um fluxo de ar confortavel que NAO entra em contacto directo com
as pessoas. O sistema regula automaticamente a posicdo fixa do fluxo de ar para
cima no modo de Refrigeracdo e para baixo no modo de Aquecimento.

Modo de refrigeragao Modo de aquecimento
i S— —

INFORMACOES

0 modo potente e o modo de fluxo de ar de conforto NAO podem ser utilizados em
simultaneo. A ultima funcdo seleccionada tem prioridade. Caso seja seleccionada a
oscilagdo vertical automatica, o modo de fluxo de ar de conforto é cancelado.

i @

5.6.2 Modo do Intelligent eye

O sistema ajusta automaticamente a direccdo do fluxo de ar e a temperatura
dependendo da deteccdo de movimento humano para evitar o contacto directo
com as pessoas. Caso ndo seja detectado nenhum movimento durante 20 minutos,
o sistema entra no modo de poupanca de energia:

Funcionamento Modo de poupanga de energia
Aquecimento A temperatura diminui 2°C.
Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Funcionamento

Modo de poupanga de energia

Refrigeracdo e
secagem

Se a temperatura na divisao for:
= <30°C, a temperatura aumenta 2°C

= >30°C, a temperatura aumenta 1°C

Apenas ventilagdo

Diminui o débito de ar.

Acerca do sensor Intelligent eye

NOTIFICAGAO
= NAO bata no sensor Intelligent eye nem o empurre. Tal pode provocar um avaria.

= NAO coloque objectos de grandes dimensdes junto do sensor Intelligent eye.

i @

INFORMAGOES

O modo potente e o modo regulado nocturno NAO podem ser utilizados em

simultaneo com o modo do Intelligent eye. A Ultima fungdo seleccionada tem
prioridade.

= Alcance de detec¢do. Até 7 m.

Angulo vertical (vista lateral) Angulo horizontal (vista superior)

= Sensibilidade de detecgdo. Varia consoante a localizacdo, o nimero de pessoas
dentro da sala, a gama de temperaturas, etc.

= Erros de detecgdo. O sensor pode detectar por engano animais de estimacao, luz
solar, cortinas a flutuar, etc.

5.6.3 Iniciar/parar o modo de conforto e o modo do Intelligent eye

1 Prima uma ou mais vezes.

Resultado: A regulacdo sera alterada na sequéncia seguinte:

r»@—»ac“—»@ .:c"—>><—|

Visor

Funcionamento

a

Modo de fluxo de ar de conforto

"\sﬂ

Modo do Intelligent eye

2.0

Modo de fluxo de ar de conforto e modo
do Intelligent eye

Ambos desactivados

Nota: Se existirem pessoas perto da frente da unidade interior ou se existirem
demasiadas pessoas, utilize os dois modos em simultaneo.

2 Para interromper o funcionamento, prima até que os dois simbolos

desaparecam do LCD.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5.7 Modo potente

Este modo maximiza rapidamente o efeito de refrigeracdo/aquecimento em
qualquer modo de funcionamento. Permite obter a capacidade maxima.

INFORMACOES

[ J

l 0 modo potente NAO pode ser utilizado em conjunto com o modo econémico, o
modo de fluxo de ar de conforto, o modo do Intelligent eye e o modo da unidade de
exterior em baixo ruido. A ultima fungdo seleccionada tem prioridade.

O modo potente NAO aumenta a capacidade da unidade se esta ja estiver a
funcionar a capacidade maxima.

5.7.1 Iniciar/parar o modo potente

1 Prima para iniciar.

Resultado: ¥ ¢ apresentado no LCD. O modo potente é executado durante
20 minutos; apds este periodo, o funcionamento retorna ao modo regulado
anteriormente.

Modo Débito de ar

Refrigeracdo/Aquecimento/Automatico |= Para  maximizar o efeito de
refrigeracdo/aquecimento, a
capacidade da unidade de exterior é
aumentada.

= O débito de ar é fixado na regulacdo
maxima e NAO pode ser alterado.

= A temperatura pode ser regulada
apenas no modo automatico.

Secagem = A regulacdo da temperatura é
reduzida em 2,5°C.

= O débito de ar ¢é ligeiramente
aumentado.

Apenas ventilacdo O débito de ar é fixado na regulagdo
maxima.

2 Prima para parar.
Resultado: ¥ desaparece do LCD.

Nota: O modo potente apenas pode ser regulado quando a unidade se encontra
em funcionamento. Se premir @, a operacdo serd cancelada; s desaparece no
LCD.

5.8 Modo econdmico e modo da unidade de exterior em baixo ruido

5.8.1 Modo econdmico

Esta funcdo permite um funcionamento eficiente limitando o valor maximo de
consumo energético. Esta funcdo é Util nos casos em que € necessario prestar
atencdo para assegurar que o disjuntor ndo dispara quando o equipamento
funciona em simultaneo com outros aparelhos.
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INFORMACOES

= 0 modo potente e 0 modo econémico NAO podem ser utilizados em simultaneo.
A Ultima fungdo seleccionada tem prioridade.

i @

* O modo econémico reduz o consumo energético da unidade de exterior
limitando a velocidade de rotagdo do compressor. Caso o consumo energético ja
seja reduzido, o modo econémico NAO reduzird mais o consumo energético.

5.8.2 Modo da unidade de exterior em baixo ruido

Utilize o modo da unidade de exterior em baixo ruido se pretender reduzir o nivel
de ruido da unidade de exterior. Exemplo: A noite.

INFORMACOES

* O modo potente e o0 modo da unidade de exterior em baixo ruido NAO podem
ser utilizados em simultaneo. A Ultima fungao seleccionada tem prioridade.

i

= Esta fungdo so estd disponivel no modo automatico, no modo de refrigeracdo e
no modo de aquecimento.

* O modo da unidade de exterior em baixo ruido limita a velocidade de rotagdo do
compressor. Se a velocidade de rotagdo do compressor ja for baixa, o modo da
unidade de exterior em baixo ruido NAO reduzird mais a velocidade de rotacio
do compressor.

5.8.3 Iniciar/parar o modo econémico e o modo da unidade de exterior em baixo ruido

1 Prima uma ou mais vezes.

Resultado: A regulacdo serd alterada na sequéncia seguinte:

I-»Y—»ﬂ@—»@ '\':—>><—|

Exibir Funcionamento

~ Econdmico

) Modo da unidade de exterior em baixo
ruido

AW () Modo econdmico e modo da unidade de
exterior em baixo ruido

— Ambos desactivados

2 Para interromper o funcionamento, prima até que os dois simbolos
desaparecam do LCD.

Nota: O modo econdmico apenas pode ser regulado quando a unidade se encontra

em funcionamento. Se premir © 4 regulacdo serd cancelada e "\ desaparece do
LCD.

Nota: 1 permanece no LCD mesmo se desligar a unidade utilizando a interface de
utilizador ou o interruptor ON/OFF da unidade interior.
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5.9 Funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)

O Streamer gera um fluxo de eletrGes de alta velocidade com um poder de
oxidacdo elevado, reduzindo os maus odores. Em conjunto com o filtro
desodorizante de apatite de titanio e os filtros de ar, esta funcdo limpa o ar da
divisdo.

INFORMAGOES

= Os electroes de alta velocidade sdo gerados e dispersam-se no interior da
unidade para assegurar um funcionamento seguro.

i

= A descarga do Streamer pode produzir um ruido efervescente.

= Se o fluxo de ar ficar fraco, a descarga do Streamer pode ser temporariamente
interrompida para evitar o odor de ozono.

5.9.1 |Iniciar/parar o funcionamento do Flash Streamer (limpeza do ar)

1 Prima C<E0.
Resultado: <€ ¢ apresentado no LCD e o ar da divisdo esta a ser limpo.
2 Parainterromper o funcionamento, prima C<€0).

Resultado: €€ desaparece do LCD e o funcionamento é interrompido.

5.10 Modo de temporizador ligado/desligado

As funcdes do temporizador sdo Uteis para ligar/desligar automaticamente o
aparelho de ar condicionado a noite ou de manha. Também é possivel utilizar o
temporizador desligado e o temporizador ligado em combinacao.

INFORMAGOES

°
l Programe novamente o temporizador nos seguintes casos:

* Um disjuntor desligou a unidade.
* Falha de energia.

= Apos substituir as pilhas na interface de utilizador.

INFORMACOES

O relégio DEVE ser regulado correctamente antes de utilizar quaisquer fungdes do
temporizador. Consulte "4.4.1 Regulacdo do relogio" [» 15].

i @

5.10.1 Iniciar/parar o modo de temporizador desligado
1 Prima para iniciar.

-0
Resultado: LI.LILI é apresentado no LCD e a luz do temporizador acende-se,
OFF fica intermitente. ® e o dia da semana desaparecem do LCD.

T rom
OFF. Ll

v

2 Prima et ou para alterar a regulacdo da hora.
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3 Prima novamente.
Resultado: OFF e a hora regulada sdo apresentados no LCD.

Resultado: Acende-se a luz do temporizador.

INFORMAGOES

Cada vez que seect| OU leedj é premido, a regulacdo da hora avanca 10 minutos. Para
alterar a regulagdo rapidamente, mantenha o botdo premido.

i

4 Parainterromper o funcionamento, prima (CCancel ],

1070
Resultado: L. e OFF desaparecem do LCD e a luz do temporizador apaga-se. ®
e o dia da semana sdo apresentados no LCD.

INFORMAGCOES

o

l Quando regula o temporizador ligado/desligado, a regulagdo da hora é armazenada
na memoria. A memdaria sera reposta quando as pilhas da interface de utilizador
forem substituidas.

Utilizagdo do modo regulado nocturno em combinagdo com o temporizador
desligado

O aparelho de ar condicionado ajusta automaticamente a regulacdo da temperatura
(mais 0,5°C na refrigeragdo, menos 2,0°C no aquecimento) para evitar a refrigeracdo
ou 0 aquecimento excessivos e assegurar uma temperatura de sono agradavel.

5.10.2 Iniciar/parar o modo de temporizador ligado
1 Prima para iniciar.

-1
Resultado: L. é apresentado no LCD e a luz do temporizador acende-se,
ON fica intermitente. ® e o dia da semana desaparecem do LCD.

on: 600
2 Prima [k ou % para alterar a regulacdo da hora.

3  Prima novamente.

Resultado: ON e a hora regulada sdo apresentados no LCD. Acende-se a luz do
temporizador.

INFORMAGOES

Cada vez que seect| OU lewj é premido, a regulacdo da hora avanca 10 minutos. Para
alterar a regulacgdo rapidamente, mantenha o botdo premido.

i

4 Parainterromper o funcionamento, prima (CCancel ],

1M
Resultado: £.0 e ON desaparecem do LCD e a luz do temporizador apaga-
se. ® e o dia da semana sdo apresentados no LCD.

5.10.3 Combinacdo do temporizador ligado e do temporizador desligado

1 Para regular os temporizadores, consulte "5.10.1 Iniciar/parar o modo de
temporizador desligado" [» 26] e "5.10.2 |Iniciar/parar o modo de
temporizador ligado" [» 27].

Resultado: OFF e ON s30 apresentados no LCD.

Exemplo:
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Visor Hora actual Regular Funcionamento
enquanto...
Te 700 6:00 a unidade estd em |Paraas 7:00 e
o 1900 funcionamento. inicia as 14:00.
a unidade NAO Inicia as 14:00.
estd em
funcionamento.

Nota: Se a regulacdo do temporizador estiver activa, a hora actual NAO é
apresentada no LCD.

5.11 Modo de temporizador semanal

Com este modo pode economizar até 4 regulagdes do temporizador para cada dia
da semana.

Exemplo: Crie uma regulacdo diferente de Segunda a Sexta-feira e uma regulagdo
diferente para o fim-de-semana.

Dia da semana Regulac¢dao de exemplo
fei 2 B 4
Segunda-feira ON OFF  ON OFF
= Efectue até 4 regulacdes. | ||| [ |
6:00 8:30 17:30 22:00
~ fei 2 [ ] 4
Terga~Sexta-feira ON OFF  ON OFF
= Utilize 0 modo de cépia se a| _____HEER) |
regulagéo for igual 3 de 6:00 8:30 17:30 22:00
Segunda-feira.
Sabado —
= Sem regulacdo do
temporizador
i mm 2 3 4
Domingo __ON__OFF, _ OFF ON__
= Efectue até 4 regulacdes. L] e (ere))] | | | Grel
8:00 10:00 19:00 21:00

* Regulagdo ligado-ligado-ligado-ligado. Permite programar o modo de
funcionamento e regular a temperatura.

= Regulacdo desligado-desligado-desligado-desligado.Apenas o temporizador
desligado pode ser regulado para cada dia.

Nota: Certifiqgue-se de que orienta a interface de utilizador para a unidade interior

e verifica se existe um tom de recepcdo enquanto regula o funcionamento do
temporizador semanal.

INFORMAGOES

i

O relégio DEVE ser regulado correctamente antes de utilizar quaisquer fungdes do
temporizador. Consulte "4.4.1 Regulacdo do relogio" [» 15].

Guia de referéncia do utilizador
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INFORMACOES

* O temporizador semanal e o temporizador ligado/desligado NAO podem ser
utilizados em simultdneo. O modo de temporizador ligado/desligado tem
prioridade. O temporizador semanal estara no estado de espera,
desaparece do LCD. Quando o temporizador ligado/desligado para, o
temporizador semanal fica activo.

i @

= O dia da semana, o modo de temporizador ligado/desligado, a hora e a
temperatura (apenas para o temporizador ligado) podem ser regulados com o
temporizador semanal. As outras regulacdes baseiam-se na regulagdo anterior do
temporizador ligado.

5.11.1 Regulagdao do modo de temporizador semanal

1 Primal[® ]

Resultado: O dia da semana e o nuimero da reserva do dia actual sdo
apresentados.

MON
[}
J

2 Prima Y ou ek para seleccionar o dia da semana e o niumero da reserva.
Prima [Next ),

Resultado: O dia da semana é regulado. e ON ficam intermitentes.

L
(OXIEE®) -~ON

Ny

7

4 Prima ) ou feke para seleccionar o modo.

Resultado: A regulacdo é alterada da seguinte forma:

P — k=

Apresentar Funcionalidade

ON Temporizador ligado
OFF Temporizador desligado
Em branco Elimina a reserva

5 Prima[CNext ),

Resultado: O modo de temporizador ligado/desligado é regulado. ea
hora ficam intermitentes.

A [
B O WEEKLY & ~c.rnk
i S zZ S.L!l.!

oo

AR

Nota: Prima para voltar ao ecrd anterior. Se for seleccionado em branco,
continue para o passo 9.

6 Prima 5% ou [eha) para seleccionar a hora. A hora pode ser regulada entre
0:00~23:50 em intervalos de 10 minutos.

7 Prima (CNext )

Resultado: A hora é regulada e e a temperatura ficam intermitentes.

el
- @ WEEKL) =

Wy \
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Nota: Prima para voltar ao ecrd anterior. Se for seleccionado o
temporizador desligado, continue para o passo 9.

8 Prima (%Jou lsl para seleccionar a temperatura pretendida.

Nota: A temperatura regulada para o temporizador semanal é apresentada apenas
qguando regular o modo de temporizador semanal.

INFORMAGOES

[
l A temperatura pode ser regulada entre 10~32°C na interface de utilizador, porém:

® no modo de refrigeracdo e no modo automatico, a unidade funcionard a uma
temperatura minima de 18°C, mesmo que esteja regulada a 10~17°C;

* no modo de aguecimento e no modo automatico, a unidade funcionara a uma
temperatura maxima de 30°C, mesmo que esteja regulada a 31~32°C.

9 Prima [Next ),

Resultado: A temperatura e a hora sdo reguladas para o temporizador ligado.

s

A hora é regulada para o temporizador desligado. A luz do temporizador
acende-se a laranja.

Resultado: E apresentado o ecrd de uma nova reserva.

10 Repita o procedimento anterior para regular outra reserva ou prima (]
para concluir a regulacdo.

Resultado: ¢ apresentado no LCD.

Nota: Uma reserva pode ser copiada com as mesmas regulacdes para outro dia.
Consulte "5.11.2 Copiar reservas" [» 30].

5.11.2 Copiar reservas

A reserva pode ser copiada para outro dia. A reserva completa do dia da semana
selecionado serd copiada.

1 Primal £ ]
2 Prima [l ou 0+ para seleccionar a semana a ser copiada.

3 Prima [Cory ).

Resultado: A reserva do dia da semana selecionado sera copiada.
‘-
LP

s,

B O WEEKLY |8
TTUE T

4  Prima feal ou 5+ para seleccionar o dia de destino da semana.
5 Prima [ Cory ),

Resultado: A reserva completa é copiada para o dia selecionado e a luz do
temporizador acende a laranja.

LP

!
NS

-OIEM - ON M)
“TTUEY L)

25
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Nota: Para copiar para outro dia, repita o procedimento.
6 Prima para concluir a regulacdo.
Resultado: é apresentado no LCD.

Nota: Para alterar a regulacdo da reserva apds copiar, consulte "5.11.1 Regulagdo
do modo de temporizador semanal" [» 29].

5.11.3 Confirmar reservas

Pode confirmar se todas as reservas estdo reguladas de acordo com as suas
necessidades.

1 Primal® ]

Resultado: O dia da semana e o numero da reserva do dia actual sdo
apresentados.

o £nn

TUE LI

)

i 25

2 Prima & ou [sl para seleccionar o dia da semana e o nimero da reserva a
confirmar e consulte os detalhes da reserva.

Nota: Para alterar a regulacdo da reserva, consulte "5.11.1 Regulacdo do modo de
temporizador semanal" [» 29].

3 Prima para sair do modo de confirmac3o.

5.11.4 Desactivar e reactivar o modo de temporizador semanal
1 Para desactivar o temporizador semanal, prima enquanto CIEW ¢é
apresentado no LCD.
Resultado: CXIEE®) desaparece do LCD e a luz do temporizador apaga-se.
2 Para reactivar o temporizador semanal, prima novamente.

Resultado: O ultimo modo de reserva regulado é utilizado.

5.11.5 Eliminar reservas

Eliminar uma reserva individual
Utilize esta fungdo se pretende eliminar uma regulacdo de reserva individual.
1 Primal & ]
Resultado: O dia da semana e o nimero da reserva sdo apresentados.
Prima %7 ou feha) para seleccionar o dia da semana a eliminar.
3 Prima[[Next ),
Resultado: BXEE®], ON e OFF ficam intermitentes.
4 Prima ™ ou (<) e seleccione "em branco".

Resultado: A regulacdo serd alterada na sequéncia seguinte:
TN~ T T

5 Prima [CNext ),
Resultado: A reserva seleccionada é eliminada.
6 Primal® Jparasair.

Resultado: As restantes reservas estardo activas.
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Eliminar uma reserva para cada dia da semana

Utilize esta funcdo se pretende eliminar todas as regulacGes da reserva para um dia
da semana. Pode ser utilizada no modo de confirmacdo ou regulacdo.

1 Prima &%) ou feda para seleccionar o dia da semana a eliminar.
2 Prima (Weekly | durante cerca de 5 segundos.

Resultado: Todas as reservas para o dia seleccionado sdo eliminadas.

Eliminar todas as reservas

Utilize esta funcdo se pretende eliminar todas as reservas para todos os dias da
semana de uma so vez. Este procedimento NAO pode ser utilizado no modo de

regulacdo.
1 Mantenha premido durante cerca de 5 segundos no visor
predefinido.

Resultado: Todas as reservas sdo eliminadas.

5.12 Ligacdo LAN sem fios

O cliente é responsavel por assegurar o seguinte:

= Smartphone ou tablet com versio minima suportada de Android ou iOS,
conforme especificado em http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

= Ligacdo a Internet e dispositivo de comunicagdo, como modem, router, etc.
= Ponto de acesso LAN sem fios

= Instalacdo da aplicacdo gratuita Daikin Online Controller

5.12.1 Cuidados ao utilizar o adaptador sem fios

NAO utilizar perto de:

= Equipamento médico. Por exemplo, pessoas que utilizam pacemakers cardiacos
ou desfibrilhadores. Este produto pode causar interferéncias electromagnéticas.

= Equipamento com controlo automatico. Por exemplo, portas automaticas ou
equipamentos de alarme de incéndio. Este produto pode causar um
comportamento defeituoso do equipamento.

= Forno de microondas. Pode afectar as comunicacdes LAN sem fios.

5.12.2 Instalacdo da aplicacdo Daikin Online Controller

1 Abra:

= O Google Play para aparelhos que utilizam o Android.
= A App Store para aparelhos que utilizam 0 iOS.

2 Pesquise a aplicacdo Daikin Online Controller.

3 Siga asinstrugdes no ecrd para instalar.
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5.12.3 Componentes do adaptador sem fios

4 N
VAo
bRUN ———a

e —0—Db

)

ETUP

l
I

[MODE

1
L

¢
|

\ -

Luz RUN (laranja)
Luz AP (amarelo)
Botdo SETUP
Botao MODE
Botdo POWER

Finalidade

D Qo n T O

RUN Acende-se ao ligar a um router (ponto de acesso LAN sem fios).

AP Acende-se quando esta ligado directamente a um smartphone.

SETUP Utilize quando ligar a um router (ponto de acesso LAN sem fios).

MODE Alterna os modos (RUN/AP) quando é premido.

POWER Liga ou desliga o adaptador WLAN quando é premido.

5.13 Acerca do multissistema

No multissistema, 1 unidade de exterior é ligada a varias unidades interiores.

!
\g

(g}
o

i

5.13.1 Regulagdo da sala prioritaria

A regulacdo da sala prioritaria requer programacdo prévia, durante a instalacdo.
Contacte o seu revendedor autorizado para obter assisténcia técnica.

Quando a regulac¢do da sala prioritaria esta inactiva ou em falta

Quando mais do que 1 unidade interior se encontra em funcionamento, é dada
prioridade a primeira unidade ligada. Regule as outras unidades para o mesmo
modo de funcionamento. Caso contrario, estas entram em modo de espera e a luz
de funcionamento fica intermitente (NAO indica avaria).

Excepgles: Se a primeira unidade ligada estiver regulada para apenas ventilagao
e, em seguida, for regulado o modo de aquecimento na outra divisdo, é dada
prioridade a unidade regulada para o modo de aquecimento. A primeira unidade
entra em modo de espera e a luz de funcionamento fica intermitente.
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INFORMACOES

* Os modos de refrigeracdo, secagem e apenas ventilacdo podem ser utilizados em
simultaneo.

i @

* O modo automdtico selecciona automaticamente a refrigeracdo ou o
aquecimento, dependendo da temperatura ambiente. Caso o modo automatico
seja seleccionado para todas as unidades, todas elas funcionardo no modo da
primeira unidade ligada.

Prioridade ao utilizar o modo da unidade de exterior em baixo ruido
Consulte "5.8.2 Modo da unidade de exterior em baixo ruido" [» 25].

1 Regule o modo da unidade de exterior em baixo ruido em todas as divisGes
utilizando as interfaces de utilizador das unidades.

2 Para cancelar o modo da unidade de exterior em baixo ruido, pode
interromper o funcionamento numa divisdo utilizando a interface de
utilizador.

Resultado: O funcionamento é interrompido em todas as divisdes. &
permanece no visor das outras interfaces de utilizador.

3 Para remover o simbolo das outras interfaces de utilizador, interrompa o
modo da unidade de exterior em baixo ruido em todas as divisGes
separadamente.

Resultado: O simbolo & desaparece.

Quando a regulac¢io da sala prioritaria esta activa
Pode seleccionar um modo de funcionamento diferente para cada divisao.

Exemplo: A divisdao A tem prioridade, o modo de refrigeracdo é seleccionado.

Modo de funcionamento na Estado da divisao B, Ce D
divisdao B, Ce D

Refrigeracdo, secagem e apenas |Modo de funcionamento actual mantido

ventilacdo

Aquecimento Modo de espera. O funcionamento é retomado
quando a divisdo A para de funcionar.

Automatico Se a refrigeracdo continuar. Se as unidades em

aguecimento entrarem em modo de espera. O
funcionamento é retomado quando a divisdo A
para de funcionar.

Prioridade ao utilizar o modo potente

Exemplo: A divisdo A tem prioridade. As divisdes B, C e D estdo em
funcionamento.

1 Regule o modo potente na divisdo A.
Resultado: A capacidade na divisdao A é aumentada. A eficiéncia de refrigeracédo ou
aquecimento nas divisGes B, C e D pode ser ligeiramente reduzida.

Prioridade ao utilizar o modo da unidade de exterior em baixo ruido
Exemplo: A divisdo A tem prioridade.
2 Regule o modo da unidade de exterior em baixo ruido numa unidade.

Resultado: Todas as unidades entram no modo da unidade de exterior em baixo
ruido em simultaneo.
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5.13.2 Modo silencioso nocturno

O modo silencioso nocturno requer programacdo prévia, durante a instalacdo.
Contacte o seu revendedor para obter assisténcia técnica. Este modo reduz o ruido
de funcionamento da unidade de exterior durante a noite, reduzindo a eficiéncia
de refrigeracdo.

O modo silencioso nocturno é activado automaticamente quando a temperatura
desce >5°C abaixo da temperatura mais alta registada nesse dia.

5.13.3 Bloqueio do modo de refrigeracdo/aquecimento

O bloqueio do modo de refrigeracdo/aquecimento requer programacdo prévia,
durante a instalacdo. Contacte o seu revendedor autorizado para obter assisténcia
técnica. O blogueio do modo de refrigeracdo/aquecimento forca a unidade a
entrar no modo de refrigeracdo ou aquecimento. Active esta fungdo caso pretenda
regular todas as unidades interiores ligadas num multissistema para 1 modo de
funcionamento.

INFORMAGOES

°
l O bloqueio do modo de refrigeracdo/aquecimento NAO pode ser activado em
conjunto com a regulagdo da sala prioritaria.
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6 Poupanca de energia e funcionamento
optimizado

INFORMACOES

= Mesmo quando estd desligada, a unidade consome electricidade.

i

* Quando a energia é reposta apds uma falha de energia, o modo anteriormente
seleccionado é retomado.

CUIDADO

NUNCA exponha directamente ao fluxo de ar criangas pequenas, plantas nem
animais.

AVISO

NAO coloque objectos por baixo da unidade interior e/ou de exterior que possam
ficar molhados. Caso contrario, a condensacdo na unidade ou nos tubos de
refrigerante, a sujidade no filtro de ar ou o entupimento do dreno podem provocar
pingos de agua, e os objectos por baixo da unidade podem ficar sujos ou danificados.

AVISO

NAO coloque frascos de aerosséis inflamaveis perto do ar condicionado, NEM utilize
aerossois perto da unidade. Tal pode originar um incéndio.

> B> B P

CUIDADO

NAO utilize o sistema apds aplicacdo de insecticidas aerotransportados na divisdo. Os
produtos quimicos podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a saude
de pessoas particularmente sensiveis a esses produtos.

Respeite os cuidados que se seguem, para assegurar um funcionamento adequado
do sistema.

Evite a entrada directa da luz solar no compartimento durante o funcionamento
em refrigeracdo, recorrendo a cortinas ou persianas.

Certifique-se de que a darea é bem ventilada. NAO bloqueie as aberturas de
ventilacdo.

Assegure uma ventilacdo frequente. O uso prolongado requer particular atencdo
as questdes de ventilacdo.

Mantenha as portas e as janelas fechadas. Se as portas e as janelas
permanecerem abertas, o ar sai do compartimento, causando uma diminuicdo
do efeito de refrigeracdo ou de aguecimento.

Tenha cuidado para NAO refrigerar ou aquecer demasiado. Para poupar energia,
mantenha a regulacdo da temperatura num nivel moderado.

NUNCA coloque objectos junto a entrada de ar ou a saida de ar da unidade. Se o
fizer poderd provocar um efeito de aquecimento/refrigeracdo reduzido ou
interromper o funcionamento.

Desligue o interruptor de alimentacdo principal quando a unidade NAO for
utilizada durante longos periodos de tempo. Se o interruptor de alimentacao
principal ficar ligado, a unidade consome electricidade. Antes de reiniciar a
unidade, ligue o interruptor da fonte de alimentacdo principal 6 horas antes da
operac¢do para assegurar um funcionamento suave.

Guia de referéncia do utilizador
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Pode dar-se condensacdo, se a humidade for superior a 80%, ou se o dreno ficar
entupido.

Ajuste adequadamente a temperatura do compartimento para obter um
ambiente confortavel. Evite um aquecimento ou arrefecimento excessivos.
Tenha em atencdo que pode levar algum tempo até que a temperatura ambiente
alcance a temperatura regulada. Considere a utilizacdo das opgbes do
temporizador.

Ajuste a direccdo do fluxo de ar para evitar a acumulagdo de ar frio no solo ou de
ar quente junto ao tecto. (Para cima durante a refrigeracdo ou desumidificacdo
para o tecto, e para baixo durante o aquecimento.)

Evite que o fluxo de ar atinja directamente as pessoas presentes na divisao.

Utilize o sistema dentro da gama de temperaturas recomendada (26~28°C para
refrigeracdo e 20~24°C para aquecimento) para economizar energia.
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7 Manutencao e assisténcia

7.1 Visao geral: Manutencao e assisténcia

O instalador tem de realizar uma manutencdo anual.

O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. NAO liberte gases para
a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor potencial de aguecimento global (GWP): 675

NOTIFICAGCAO
A legislacdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa fluorados requer que a carga

de refrigerante da unidade seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Férmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente CO,: Valor GWP
do refrigerante x carga total de refrigerante [em kg] / 1000

Para obter mais informacgdes, contacte o seu instalador.

AVISO
O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamavel, mas, normalmente,

NAO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o contacto
com a chama de um magarico, de um aquecedor ou de um fogdo pode causar um
incéndio ou produzir um gas perigoso.

Desligue todos os dispositivos de aquecimento que usem combustiveis, ventile a
divisdo e contacte o fornecedor da unidade.

NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se
verificou a fuga foi reparada.

AVISO
= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de
descongelamento que ndo tenham sido recomendados pelo fabricante.

® Tenha em atencdo que o refrigerante contido no sistema ndo tem odor.

AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem fontes de ignicdo em operacdo
continua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operagao).

>

NOTIFICACAO

A manutencdo DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assisténcia ou
um instalador autorizado.

©

Recomenda-se que realize a manutengdo, pelo menos, uma vez por ano. No entanto,
a legislacdo aplicavel podera exigir intervalos de manutengdo mais curtos.
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PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-se de parar o
funcionamento e desligar todas as fontes de alimentagdo. Caso contrario, pode
ocorrer um ferimento ou choque eléctrico.

AVISO
Para evitar choques elétricos ou incéndio:
= NAO enxégue a unidade.
= NAO opere a unidade com as m3os molhadas.

= NAO coloque quaisquer objetos com dgua em cima da unidade.

CUIDADO

Apds um longo periodo de utilizagdo, verifique o estado da base da unidade e
respectivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir
alguém.

CUIDADO

NAO toque nas aletas do permutador de calor. S3o afiadas, pode cortar-se.

AVISO

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em locais altos.

> B B P

7.2 Limpeza da unidade interior e da interface de utilizador

NOTIFICACAO

= NAO utilize gasolina, benzina, diluente, pé de polir ou insecticidas liquidos.
Consequéncia possivel: Descoloracdo e deformacao.

©

= NAO utilize 4gua nem ar a uma temperatura de 40°C ou superior. Consequéncia
possivel: Descoloracdo e deformagao.

= NAO utilize compostos de polimento.

= NAO utilize uma escova de esfregar. Consequéncia possivel: O acabamento da
superficie sai.

c PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Antes de efectuar uma limpeza, pare o aparelho e desligue o disjuntor ou desligue a
ficha da tomada. Caso contrario, pode originar ferimentos ou um choque eléctrico.

1 Limpe com um pano macio. Caso seja dificil remover as manchas, use dgua ou
um detergente neutro.

7.3 Limpeza do painel frontal
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1 Limpe o painel frontal com um pano macio. Caso seja dificil remover as
manchas, use dgua ou um detergente neutro.

7.4 Remocdo do painel frontal

1 Segure o painel frontal pelas patilhas do painel nos dois lados e abra-o.

a Patilhas do painel

2 Retire o painel frontal fazendo-o deslizar para a esquerda ou para a direita e
puxando-o na sua direcgdo.

Resultado: O eixo do painel frontal num lado serd desligado.

3 Desligue o eixo do painel frontal no outro lado da mesma forma.

a Eixo do painel frontal

7.5 Acerca dos filtros de ar

Utilizar a unidade com filtros sujos significa que o filtro:
= NAO pode desodorizar o ar,

= NAO pode limpar o ar,

= aquecimento/arrefecimento deficiente,

= causa maus odores.

7.6 Limpeza dos filtros de ar

1 Empurre a patilha no centro de cada filtro de ar e, em seguida, puxe-a para
baixo.

2 Retire osfiltros de ar.

Guia de referéncia do utilizador 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Nota: (classe 50~71) O filtro desodorizante de apatite de titanio deve ser
OBRIGATORIAMENTE retirado antes de limpar o filtro de ar.

3 Retire o filtro desodorizante de apatite de titanio dos 4 grampos.

a Grampo

4 lave os filtros de ar com 4dgua ou limpe-os com um aspirador.

5 Coloque-os em dagua morna durante cerca de 10 a 15 minutos.

INFORMAGCOES

= Caso o pé NAO saia facilmente, lave os filtros de ar com um detergente neutro
diluido em agua morna. Seque os filtros de ar a sombra.

i @

= £ recomendado limpar os filtros de ar a cada 2 semanas.

7.7 Limpeza do filtro desodorizante de apatite de titanio

INFORMAGOES

[
l Limpe o filtro com agua a cada 6 meses.

1 Retire o filtro desodorizante de apatite de titdnio das patilhas (classe 15~42)
ou dos 4 grampos (classe 50~71).

Classe 15~42
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Classe 50~71

s

a Grampo

2 Aspire o p6 do filtro com um aspirador.

=@l

3 Coloque o filtro em dgua quente durante 10 a 15 minutos.
Nota: (classe 50~71) NAO retire o filtro da estrutura.

Classe 15~42 Classe 50~71

4 Depois de lavar, sacuda o excesso de agua e seque o filtro & sombra. NAO
torca o filtro ao retirar o excesso de agua.

7.8 Substituicao do filtro desodorizante de apatite de titanio

INFORMAGCOES

Substitua o filtro a cada 3 anos.

i

1 Retire o filtro das patilhas (classe 15~42) ou da estrutura (classe 50~71) e
substitua o filtro por um novo.

Classe 15~42 Classe 50~71
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INFORMACOES

= NAO deite fora a estrutura do filtro, reutilize-a.

i @

= Elimine o filtro antigo como residuo ndo inflamavel.

Para encomendar filtros desodorizantes de apatite de titanio, contacte o seu

revendedor.

Item N.2 de pega
Filtro desodorizante de titdnio 1 KAF970A46
conjunto

7.9 Reinstalacdo do painel frontal

1 Cologue o painel frontal. Alinhe os eixos com as ranhuras e empurre-os
completamente para dentro.

2 Feche o painel frontal lentamente; pressione ambos os lados ao centro.

7.10 Itens a ter em conta antes de um longo periodo de inactividade

Coloque a unidade em funcionamento no modo de apenas ventilagdo durante
varias horas para secar o interior da unidade.

1 Prima e seleccione .

2 Prima @ para iniciar o funcionamento.
3 Apds o funcionamento parar, desligue o disjuntor.
4 Limpe os filtros de ar e coloque-os de novo na sua posicdo original.
5 Retire as pilhas da interface de utilizador.
o INFORMAGOES
l Recomenda-se uma manutengdo periddica realizada por um especialista. Para obter
uma manutencdo realizada por um especialista, contacte o seu revendedor. Os
custos de manutencdo serdo suportados pelo cliente.
Em determinadas condigdes de funcionamento, o interior da unidade pode ficar com
sujidade apos varias temporadas de utilizagdo. Isto resulta num desempenho
deficiente.
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8 Resolucao de problemas

Se ocorrer um dos problemas adiante apontados, tome as medidas indicadas e
contacte o seu revendedor.

AVISO
Pare o funcionamento e desligue a alimentagao perante uma situagao anormal

(cheiro a queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias, podem ocorrer avarias,
choques eléctricos ou um incéndio. Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.
Avaria Medida

Se um dispositivo de seguranca, tal como um Desligue o interruptor principal
fusivel, um disjuntor ou um disjuntor de fugas da fonte de alimentacdo.

para a terra disparar frequentemente, ou se o
interruptor de ligar e desligar NAO funcionar

correctamente.

Caso haja uma fuga de dgua da unidade. interrompa o funcionamento.
O interruptor de ligar e desligar NAO funciona Desligue a fonte de

bem. alimentagdo.

Se o visor da interface do utilizador indicar o Avise o instalador, indicando o
numero da unidade, a luz de funcionamento cédigo da avaria.

ficar intermitente e surgir um cddigo de avaria.

Se, a excecdo dos casos anteriores, o sistema NAO funcionar corretamente e
nenhuma das avarias acima mencionadas for evidente, procure estudar o sistema
de acordo com os procedimentos a seguir indicados.

Avaria Medida

Se o sistema NAO funcionar | = Verifique se ndo ha uma falha de corrente. Espere
de todo. até que a corrente seja restabelecida. Se houver
uma falha de energia durante o funcionamento, o
sistema reinicia-se automaticamente mal a energia
seja restabelecida.

= Verifique se algum fusivel se queimou ou se
disparou um disjuntor. Substitua o fusivel ou ligue
de novo o disjuntor, se for o caso.

= Verifique as pilhas da interface de utilizador.

= Verifique a regulacdo do temporizador.

O funcionamento do = Verifique se a entrada ou a saida de ar das
sistema é interrompido unidades interior ou de exterior NAO estdo
subitamente. obstruidas. Retire quaisquer obstaculos e

certifique-se de que o ar flui livremente.

= O funcionamento do aparelho de ar condicionado
pode ser interrompido apds flutuagGes de tensdo
considerdveis e suUbitas para proteger o sistema.
Retomard automaticamente o funcionamento
decorridos cerca de 3 minutos.
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Avaria

Medida

A ventoinha pdara de
funcionar durante o modo
de fluxo de ar.

Se a temperatura regulada for alcancada, o débito
de ar é reduzido e o funcionamento para. O
funcionamento é automaticamente retomado
quando a temperatura interior sobe ou desce.

As aletas NAO comecam as
oscilar imediatamente.

A unidade interior estd a ajustar a posicdo das
aletas. As aletas comecardo a mover-se em breve.

O funcionamento NAO
inicia brevemente.

Caso o botdo ON/OFF tenha sido premido
imediatamente apds o funcionamento ter parado ou
se o modo tiver sido alterado. o funcionamento sera
iniciado decorridos 3 minutos para proteger o
sistema.

O sistema funciona, mas a
refrigeracdo ou o
aquecimento sao
insuficientes.

= Verifiqgue a regulacdo do débito de ar. Consulte
"5.4 Débito de ar" [» 20].

= Verifigue a regulacdo de temperatura. Consulte
"5.3.1 Iniciar/parar o modo de funcionamento e
regular a temperatura" [» 20].

= Verifique se a regulacdo da direccdo do fluxo de ar
é adequada. Consulte "5.5 Direc¢do do fluxo de
ar" [» 21].

= Verifique se a entrada ou a saida de ar das
unidades interior ou de exterior NAO estdo
obstruidas. Retire quaisquer obstaculos e
certifique-se de que o ar flui livremente.

= Verifique se os filtros de ar estdo obstruidos.
Limpe os filtros de ar. Consulte "7 Manutencdo e
assisténcia" [» 38].

= Verifique se existem portas ou janelas abertas.
Feche as portas ou as janelas, para evitar
correntes de ar.

= Verifiqgue se a unidade funciona no modo
economico ou no modo da unidade de exterior em
baixo ruido. Consulte "5.8 Modo econdmico e
modo da wunidade de exterior em baixo
ruido" [» 24].

= Verifiqgue se existe alguma mobilia directamente
por baixo ou ao lado da unidade interior. Mude a
mobilia de sitio.

O sistema funciona, mas o
aquecimento é insuficiente
(a unidade NAO expele ar).

= O aparelho de ar condicionado pode estar a
aquecer para o modo de aquecimento. Aguarde 1
a 4 minutos.

= Caso se oica um ruido de fluxo, a unidade de
exterior  poderd estar no modo de
descongelamento. Aguarde 4 a 12 minutos.
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Avaria Medida
O temporizador ligado/ = Verifique se o temporizador semanal e o
desligado NAO funciona de temporizador ligado/desligado estdo regulados no
acordo com as regulacgdes. mesmo hordrio. Altere ou desactive a regulacdo.

Consulte "5.10 Modo de temporizador ligado/
desligado" [» 26] e "5.11 Modo de temporizador
semanal" [» 28].

= Verifiqgue se o relégio e o dia da semana estdo
regulados correctamente. Consulte "4.4 Sobre o
relogio" [» 15].

O modo de refrigeragdo Verifique se o seu sistema NAO é a versdo apenas de
NAO pode ser aquecimento.
seleccionado.

Durante o funcionamento | O aparelho de ar condicionado pode avariar-se

ocorrem anomalias. devido a relampagos ou ondas de radio. Coloque o
disjuntor na posicdo OFF e novamente na posicao
ON.

A unidade NAO recebe = Verifigue as pilhas da interface de utilizador.

sinais da interface de Consulte "4.2 Introduzir as pilhas" [» 14].

utilizador.

= Certifique-se de que o transmissor NAO estd
exposto a luz directa do sol.

= Verifiqgue se existem ldmpadas fluorescentes de
accionamento electrénico na divisdo. Contacte o
seu revendedor.

O visor da interface de Substitua as pilhas da interface de utilizador.
utilizador estd em branco.

E apresentado um cédigo | Consulte o seu representante local. Consulte

de erro na interface de "8.2 Resolugdo de problemas com base em codigos
utilizador. de erro" [» 48] para obter uma lista pormenorizada
dos cédigos de erro.

Outros aparelhos eléctricos | Caso os sinais da interface de utilizador operem
comecam a funcionar. outros aparelhos eléctricos, mude-os de sitio ou
contacte o seu revendedor.

Se, depois de verificar todos os pontos anteriores, ndo conseguir resolver o
problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o nome
completo do modelo da unidade (se possivel, com o nimero de série) e a data em
que foi efetuada a instalacdo (provavelmente, encontra-se registada no cartdo de
garantia).

8.1 Sintomas que NAO sdo avarias do sistema
Os sintomas que se seguem NAO s3o avarias do sistema:

8.1.1 Sintoma: Ouve-se um ruido semelhante ao fluxo de dgua

= Este ruido é originado pelo fluxo de refrigerante na unidade.

= Este ruido pode ser provocado quando ocorre a saida do fluxo de dgua da
unidade durante a refrigeracdo ou a secagem.
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= O refrigerante flui no aparelho de ar condicionado mesmo que a unidade interior
esteja desligada e uma unidade interior noutra divisdo esteja a funcionar.

8.1.2 Sintoma: Ouve-se um ruido de sopro
Este ruido é provocado quando a direccdo do fluxo de refrigerante é alterada (por
exemplo, ao comutar da refrigeracdo para o aquecimento).

8.1.3 Sintoma: Ouve-se um ruido de tiquetaque
Este ruido é provocado quando a unidade expande ou contrai ligeiramente com
alteragdes na temperatura.

8.1.4 Sintoma: Ouve-se um ruido sibilante

Este ruido é provocado pelo fluxo de refrigerante durante o descongelamento.

8.1.5 Sintoma: Ouve-se um ruido de clique durante o funcionamento ou o periodo de
inactividade

Este ruido é provocado quando as valvulas de controlo do refrigerante ou os
componentes eléctricos se encontram em funcionamento.

8.1.6 Sintoma: Ouve-se um ruido de batida

Este ruido é provocado quando um dispositivo externo aspira o ar da divisdo (por
exemplo, ventilador de exaustdo ou exaustor) enquanto as portas e janelas da
divisdo estdo fechadas. Abra as portas ou janelas, ou desligue o dispositivo.

8.1.7 Sintoma: Sai uma névoa branca da unidade (interior ou de exterior)

Quando o sistema passa para aquecimento, apds descongelamento. A humidade
gerada pelo descongelamento transforma-se em vapor, que é libertado.

8.1.8 Sintoma: As unidades libertam cheiros

A unidade pode absorver os odores dos compartimentos, moveis, cigarros, etc.,
libertando-os depois.

8.1.9 Sintoma: A ventoinha exterior roda enquanto o aparelho de ar condicionado ndo estd em
funcionamento

= Apds o funcionamento ter sido interrompido. A ventoinha exterior continua a
rodar durante mais 30 segundos para protec¢do do sistema.

= Enquanto o aparelho de ar condicionado nao esta em funcionamento. Quando
a temperatura exterior € muito alta, a ventoinha exterior comeca a rodar para
protecgdo do sistema.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Guia de referéncia do utilizador
Ar-condicionado de sala Daikin 47
4P518786-3F — 2020.05



8 | Resolucdo de problemas

8.2 Resolucdo de problemas com base em cddigos de erro

Se a unidade deparar-se com um problema, a interface de utilizador exibe um
cédigo de erro. E importante compreender o problema e tomar medidas antes de
repor o codigo de erro. Isto devera ser realizado por um instalador autorizado ou
pelo seu representante local.

Este capitulo proporciona-lhe uma descricdo geral de todos os codigos de erro
possiveis e respetivas descricdes conforme aparecem na interface de utilizador.

Para obter informacBes detalhadas sobre a resolucdo de problemas de cada erro,
consulte o manual de assisténcia.
Diagndstico de avaria pela interface de utilizador

A interface de utilizador pode receber um cddigo de erro da unidade interior
referente & avaria. E importante compreender o problema e tomar medidas antes
de repor o cédigo de erro. Isto deverd ser realizado por um instalador autorizado
ou pelo seu revendedor local.

Para visualizar o cédigo de erro na interface de utilizador:
1 Prima durante cerca de 5 segundos.
Resultado: [0 fica intermitente na sec¢do de visualizacdo da temperatura.
2 Prima repetidamente até ouvir um apito continuo.

Resultado: O cddigo é apresentado no visor.

INFORMACOES

= Um apito curto e 2 apitos consecutivos indicam codigos ndo correspondentes.

i

= Para cancelar a visualizacdo do cédigo, mantenha premido o botdo de cancelar
durante 5 segundos. O codigo também desaparece do visor se o botdo
NAO for premido no espaco de 1 minuto.

Sistema

Caodigo de erro |Descrigao

Normal

e
(=]

c3

Falta de refrigerante

[

ue Detecgdo de sobretensdo

uy Erro de transmissdo de sinal (entre as unidades interior e de
exterior)

uR Falha de combinagdo da unidade interior/de exterior

Unidade interior

Cadigo de erro |Descrigao

A Avaria na placa de circuito impresso da unidade interior

RS Proteccdo contra congelamento ou controlo de alta pressao

A5 Avaria no motor da ventoinha (motor CC)

oy Avaria no termistor do permutador de calor interior

] Avaria no termistor da temperatura ambiente
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Unidade de exterior

Cadigo de erro

Descri¢ao

£f

Avaria na valvula de 4 vias

£l

Avaria na placa de circuito impresso da unidade de exterior

£5

Activacdo de sobrecarga (sobrecarga do compressor)

£b

Blogueio do compressor

£

Bloqueio da ventoinha CC

F3

Controlo da temperatura do tubo de descarga

Fb

Controlo de alta pressdo (no modo de refrigeragao)

HO

Avaria no sensor do sistema do compressor

HE

Anomalia do sensor de posi¢ao

HB

Avaria no sensor de corrente / tensdo CC

H9

Avaria no termistor da temperatura exterior

J3

Avaria no termistor do tubo de descarga

Avaria no termistor do permutador de calor exterior

Erro de aguecimento dos componentes electrénicos

Aumento da temperatura na aleta de radiagdo

Sobrecorrente instantanea do inversor (CC)

Avaria no termistor da aleta de radiagdo

8.3 Resolucdo de problemas do adaptador de ligacdo sem fios

A tabela seguinte fornece uma breve descricdo de como lidar com alguns
problemas. Caso nenhuma das solucbes seguintes ajude, consulte http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/ para obter mais informac&es e FAQ.

Problemas

Medida

Nenhuma das luzes LED = Tente operar a unidade com a

interface de utilizador.
= Desligue a unidade e volte a liga-la.

= Certifique-se de que os LED ndo estdo
desactivados na aplicagdo.

= Verifigue se o adaptador esta
instalado correctamente.
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Problemas

Medida

O adaptador LAN sem fios ndo esta
visivel no ecra de visdo geral da unidade
(ecrd inicial) apds o adaptador LAN sem
fios ter sido configurado.

= Verifiqgue se a alimentacdo eléctrica
esta ligada.

= Verifique se o LED RUN estd aceso.

= Se 0o LED AP estiver aceso, prima o
botdo MODE durante 2 segundos para
comutar para o modo RUN.

= Se 0o LED RUN estiver intermitente,
tente ligar novamente o adaptador
WLAN a rede sem fios. Certifique-se
de que o adaptador LAN sem fios estd
suficientemente perto do router
(ponto de acesso LAN sem fios).

= Se o LED RUN estiver aceso,

certifique-se de que o smartphone ou
o tablet estd ligado a mesma rede
LAN sem fios que o adaptador LAN
sem fios.

Se tentar efectuar uma ligacdo directa
ao adaptador (modo AP), o adaptador
LAN sem fios ndo esta visivel na lista de
redes Wi-Fi disponiveis do smartphone/

= Se o LED AP ndo estiver aceso, prima

o botdo MODE durante 2 segundos
para comutar para o modo AP.

= Se o LED AP estiver intermitente,

tablet. aguarde até que o LED AP se acenda

(cerca de 1 minuto). O adaptador LAN
sem fios ainda estd a arrancar.

= Se o LED AP estiver aceso, comute
para o modo RUN premindo o botdo
MODE durante 2 segundos. Em
seguida, volte para o modo AP
premindo novamente o botdo MODE
durante 2 segundos. Este
procedimento altera o canal sem fios
em que o adaptador LAN sem fios
esta a funcionar. Repita o
procedimento, se necessario.

8.4 Resolucdo de problemas com base no LED da unidade de exterior

Cor do LED Estado normal
Verde Intermitente
Encarnado Desligado

{? Ligado

%} Intermitente

o Desligado

- Qualquer estado
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LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior para a série 2MXM

Verde

Diagnéstico

Microcomputador normal / LED-A

»

Normal, verifique a unidade interior

61

Desligue a alimentacgdo eléctrica e volte a ligad-la. Se o
estado do LED se repetir, significa que existe uma falha
na placa de circuito impresso da unidade de exterior.

Falha na alimentac3o eléctrica®

(a) Pode NAO ser aplicavel em alguns casos. Consulte o manual de assisténcia técnica.

LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior para as séries 3MXM, 4MXM, 5MXM

Verde |Encarnado

Microco Detecgao de avaria

Diagnéstico

mputad

or

normal

LED-A |LED1  LED2 |LED3  LED4  |LED5Y

{K [ ] o o o o Normal, verifique a unidade interior

{K {t? o {? {t? o Protector de alta pressdo (no condensador) ou
protector de baixa pressio (no evaporador) activado ou
o permutador de calor da unidade interior congelou
enguanto a unidade estava em funcionamento ou no
modo de espera

{K {t? o {? (] o Relé de sobrecarga activado ou temperatura elevada do
tubo de descarga®

{K o {t? {? ([ ] Falha no arranque do compressor

{K [ ] {} o {} o Sobrecorrente de entrada

2 S L L () () () Avaria no termistor ou no transformador de corrente®

{K {} {} o {} o Temperatura elevada da caixa de distribuicdo

{K o o o {t? o Temperatura elevada no dissipador de calor do circuito
do inversor

203 o ) 203 ] e Sobrecorrente de saida®

2 S () () L1 Lt () Falta de refrigerante®

{K {} o ] ] Baixa tensdo para o circuito principal ou perda de
tensdo momentanea

{K {} o o o Falha de comutacdo da valvula solendide de inversdo

{K {t? {t? {? {t? o Falha do motor da ventoinha

Lt — — — — ] Desligue a alimentacdo eléctrica e volte a liga-la. Se o
estado do LED se repetir, significa que existe uma falha
na placa de circuito impresso da unidade de exterior.

) — — — — ) Falha na alimentaco eléctrica®

(a) O LEDS esta disponivel apenas para a série 5SMXM.

(b) Pode NAO ser aplicadvel em alguns casos. Consulte o manual de assisténcia técnica.
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9 Eliminacao

NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o
tratamento do refrigerante, do o6leo e de outros componentes DEVEM ser
efectuados de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades DEVEM ser
processadas numa estacdo de tratamento especializada, para reutilizagdo,
reciclagem e/ou recuperagao.
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Representante
Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado
Pessoa com aptiddes técnicas, qualificada para instalar o produto.

Utilizador
Proprietario do produto e/ou que o utiliza.

Legislagdo aplicavel
Todas as directivas, leis, regulamentos e/ou coédigos internacionais,
europeus, nacionais e locais que sdo relevantes e aplicaveis a um
determinado produto ou dominio.

Empresa de assisténcia
Empresa qualificada que pode realizar ou coordenar as intervencdes
técnicas necessarias para o produto.

Manual de instalagao
Manual de instrucdes especificado para um determinado produto ou
aplicacdo, que explica como instalar, configurar e efectuar a manutencéo.

Manual de operagao
Manual de instrucdes especificado para um determinado produto ou
aplicacdo, que explica como o(a) operar.

Acessorios
Etiquetas, manuais, folhas de informacdes e equipamentos que sdo
entregues com o produto e que tém de ser instalados de acordo com as
instrucdes na documentacdo fornecida.

Equipamento opcional
Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado
com o produto, de acordo com as instrucdes na documentacado fornecida.

Fornecimento local
Equipamento NAO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o
produto, de acordo com as instru¢des na documentacdo fornecida.
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