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1 | Genel glivenlik dnlemleri

1 Genel glvenlik onlemleri

1.1 Dokimanlar hakkinda

= Orijinal dokiman ingilizce dilinde vyazilmistir. Diger dillere orijinal dilinden

cevrilmistir.

= Bu dokimanda aciklanan o6nlemler, ¢cok 6nemli hususlari kapsamaktadir, bu

nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montor basvuru kilavuzunda aciklanan sistem montaji ve tim

faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan yerine GETIRILMELIDIR.

1.1.1 Uyari ve simgelerin anlamlari

TEHLIKE

Oluim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari gosterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI RiSKi

Elektrik carpmasina yol acabilecek durumlari gosterir.

> B> P

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Asiri yiksek veya asiri distk sicakliklar nedeniyle yaniklara neden olabilecek
durumlari gosterir.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol acabilecek durumlari gosterir.

UYARI

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gésterir.

UYARI: YANICI MADDE

DIiKKAT

Klguk veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

BiLDiRIiM

Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

e b bbb

BiLGi

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Unitede kullanilan semboller:

Sembol Aciklama
I:E Montajdan dnce, montaj ve kullanim kilavuzu ile kablo
baglantisi talimat yapragini okuyun.

Kullanici basvuru kilavuzu
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1 | Genel giivenlik dnlemleri

Sembol Aciklama

@ Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden once, servis

kilavuzunu okuyun.

|I|| Daha fazla bilgi icin montajci ve kullanici referans kilavuzuna

bakin.

‘ﬁ Unite dénen parcalar icerir. Uniteye servis yaparken veya
incelerken dikkatli olun.

Doklimanlarda kullanilan semboller:

Sembol Aciklama
Bir sekil basligini veya buna bir referansi belirtir.
Ornek: "& 1-3 Sekil bashg", "Bolum 1'deki sekil 3" anlamina
gelir.
@ Bir tablo basligini veya buna bir referansi belirtir.

Ornek: "= 1-3 Tablo bashg!", "Bolum 1'deki tablo 3"
anlamina gelir.

1.2 Kullanicricin

A

UYARI

Unitenin nasil calistirilmasi  gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

A

UYARI
Bu cihaz, givenliklerinden sorumlu bir kimse tarafindan
cihazin  kullanimiyla ilgili  nezaret veya talimat

saglanmadikca cocuklar dahil dustk fiziksel, duyusal veya
zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden
yoksun kisilerin kullanimina yonelik degildir.

Cihazla oynamadiklarinin garantiye alinmasi icin cocuklar
godzetim altinda bulundurulmalidir.

Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan cocuklar
tarafindan yapilmamalidir.

UYARI

Olasi elektrik ¢carpmasi kazalarini veya yanginlari 6nlemek
icin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz islakken calistirmayin.

= Unite Gzerine KESINLIKLE su iceren 6geler koymayin.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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1 | Genel glivenlik dnlemleri

é DIKKAT
= Unitenin Gzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE cikmayin, oturmayin ve
basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

—

Bunun anlami elektrikli ve elektronik UrGnlerin ayrilmamis evsel atiklarla
KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi kendinize demonte etmeye
calismayin: klima sisteminin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler yetkili montor tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerceklestirilmelidir.

Klimalar yeniden kullanim, geri donistlirme ve geri kazanim icin 6zel bir isleme
tesisinde islenmelidir. Bu Urindn dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak,
cevre ve insan sagligl icin olasi olumsuz sonuglarin 6nlenmesine yardimci
olacaksiniz. Daha fazla bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Piller su simgelerle isaretlenir:

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir.
Semboliln altina bir kimyasal sembol yazilmissa, bu kimyasal sembolin anlami
piller belirli bir konsantrasyon lGzerinde agir metal iceriyor demektir.

Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Atik piller mutlaka yeniden kullanim icin 6zel bir isleme tesisinde islenmelidir. Atik
pillerin dlizglin bir bicimde bertaraf edilmesini saglayarak, cevre ve insan sagligina
olasi olumsuz etkilerin dnlenmesine yardimci olabilirsiniz.

Kullanici basvuru kilavuzu
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2 | Dokimanlar hakkinda

2 Dokumanlar hakkinda

2.1 Bu dokiman hakkinda

Bu drdn satin aldiginiz icin tesekkir ederiz. Latfen:

= DokUmanlari daha sonra basvurmak tzere saklayin.

Hedef okuyucu

Son kullanicilar

. BILGI
l Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve ciftliklerde uzmanlar veya

egitimli kullanicilar tarafindan veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullanilmak tzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir doktiman setinin bir parcasidir. Tam set su doktUmanlari igerir:
= Genel giivenlik 6nlemleri:
- Sistemi calistirmadan dnce mutlaka okumaniz gereken glvenlik talimatlari
- Formati: Basih (i¢ Gnite kutusundan ¢ikar)
= Kullanim kilavuzu:
- Temel kullanim icin hizli basvuru kilavuzu
- Formati: Basili (i¢ Gnite kutusundan c¢ikar)
= Kullanici bagvuru kilavuzu:

- Temel ve gelismis kullanim icin ayrintil adim adim talimatlar ve arkaplan
bilgileri

- Formati: Dijital dosyalar su adrestedir; http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Uriinle verilen dokimanlarin giincel siriimlerine bélgesel Daikin web sitesinden
veya montorintzden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal dilinden
cevrilmistir.

iITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.

Gulsuyu Mah. Fevzi Cakmak Cad. Burcak Sok. No. 20 34848 Maltepe ISTANBUL /
TURKIYE

2.2 Bir bakista kullanici referans kilavuzu

Bolim Agiklama
Genel glvenlik dnlemleri Cahlistirmadan dnce okumaniz GEREKEN
glvenlik talimatlari
Doktmanlar hakkinda Kullanicricin hangi dokiimanlar mevcut
CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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2 | Dokimanlar hakkinda

Boliim Aciklama

Sistem hakkinda = Calisma sahasi
= ic Unite ve kullanici arabirimi aciklamasi

Isletim dncesinde Isletimi baglatmadan énce yapilacaklar

isletim Belli 6zelliklerin nasil ve ne zaman
kullanilacagi

Enerji tasarrufu ve optimum Enerji tasarrufu nasil yapilir

isletim

Bakim ve servis Unitenin bakim ve servisi nasil yapilir

Sorun giderme Sorunlar olmasi halinde yapilmasi gerekenler

Bertaraf Sistem nasil bertaraf edilir

Sozluk Terimlerin tanimi

Kullanici basvuru kilavuzu |4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | Sistem hakkinda

3 Sistem hakkinda

3.1 ic Unite

/A

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

®

BILDIRIM
Sistemi baska amaglar icin KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybini dnlemek igin,

Uniteyi hassas cihazlar, gida, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
KULLANMAYIN.

DiKKAT

Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan yiksek
devirde dondugtinde yaralanmaya neden olur.

i @

BiLGi

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

UYARI

* Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol acabileceginden,
kendi basiniza Unite Uzerinde degisiklik yapmayin, Uniteyi demonte etmeyin,
sokmeyin, tekrar kurmayin veya tamir etmeyin. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, ¢iplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma
havasinin  bulundugu bir odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak noktasinin onarildigini
veya dlzeltildigini uzman personele teyit ettirin.

i @

BiLGi

Asagidaki sekiller sadece drnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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3 | Sistem hakkinda

a Hava girisi
b Hava cikisi
¢ Onpanel
d  Servis kapagi
e Kablosuz adaptori igin yer
f ¢ Unite ekrani
g Akilli goz sensori
h  Oda sicaklik sensori
i Yalniz sinif 15~42 igin: Titanyum apatit koku giderici filtre (cercevesiz)
j  Yalniz sinif 50~71 igin: Titanyum apatit koku giderici filtre (gergeveli)
k  Hava filtresi
| Kanatgiklar (yatay kanatlar)
m  Panjur (dikey kanatlar)
3.1.1 Ig Unite ekrani
e
| e&————b
®de——c¢C
re—d
& — e
ON/OFF
a Kullanicr araylzu icin sinyal alicisi
b Calisma lambasi
¢ Zamanlayici lambasi
d Akilli goz lambasi
e ON/OFF digmesi
ACMA/KAPAMA butonu

Kullanicr arabirimi kayipsa, calismayi baslatmak/durdurmak icin ic Gnitedeki ACMA/
KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak islem baslatildiginda,
asagidaki ayarlar kullanilir:

= isletim modu = Otomatik
= Sicaklik ayari = 25°C
= Hava debisi = Otomatik

Kullanici basvuru kilavuzu 'DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V18
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3 | Sistem hakkinda

3.2 Kullanici arabirimi hakkinda

Dogrudan giines 1s181. Kullanici arabirimini dogrudan glines isigina maruz
BIRAKMAYIN.

Toz. Sinyal vericisi veya alicisi Uzerindeki toz hassasiyeti azaltir. Tozu yumusak bir
bezle silin.

Floresan lambalar. Odada floresan lambalar varsa sinyal iletisimi
saglanamayabilir. Bu durumda montajcinizla basvurun.

Diger aygitlar. Kullanici arabirimi sinyalleri baska aygitlari calistiriyorsa, diger
aygitlari kaldirin veya montajciniza basvurun.

Perdeler. Unite ile kullanici arabirimi arasindaki sinyalin perdeler veya baska
nesneler tarafindan ENGELLENMEDIGINDEN emin olun.

BILDIRIM
= Kullanici arabirimini DUSURMEYIN.

= Kullanici arabirimininin islanmasina izin VERMEYIN.

3.2.1 Komponentler: Kullanici arabirimi

r N

TS Mg

@) B8ale @
G| PE A (3 e b

SR P 3L C|
o 2000

MONTUE WED| gFF
38888t

THUFRI
SATSUN

Fan On/Off

Powerful = =X d

Econo/Quiet

n o) (S CE e

m Clean_ Comiort /Sensor _ Swing

. a9

Timer

Fay

Sinyal vericisi

LCD ekran

Sicaklik ayar butonu

ACMA/KAPAMA butonu

Dikey yon degistirme butonu

Yatay yon degistirme butonu

Konfor hava akisi ve Akilli géz isletim butonu
Se¢me butonu

Saat ve i¢ Unite ekran parlakligi butonu
KAPAMA/ACMA zamanlayici islem butonlari
Haftalik zamanlayici islem butonlari

Flash Streamer (hava temizleme) islem butonu
Econo ve Dis Unite sessiz isletim butonu
Mod butonu

GUglt butonu

Fan butonu

T 03533 _x.—.ON -~® 20 T O

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | Sistem hakkinda

3.2.2 Durum: Kullanici arabirimi LCD
A n‘%
Al
‘*@ 83s.
Q| VAR (3 <8
G| 27a @ [,
GIEm |ON
MONTUE WED|OFF 38 83

sirsih 8|50 8888

Simge Aciklama
(ON| Isletim etkin

{A) Isletim modu = Otomatik

(9 isletim modu = Kurutma

isletim modu = Isitma

Isletim modu = Sogutma

Isletim modu = Yalniz fan

Econo isletimi etkin

&
L]
s Gl isletim etkin
~
®

Dis Unite sessiz isletimi etkin

A ic Unite kullanicr arabiriminden bir sinyal alir

Gegerli sicaklik ayari
888

'2‘17\_1 Hava debisi = Otomatik

I3 3 Hava debisi = i¢ Uinite sessiz

03 Hava debisi = Yiiksek
Q-
52 Hava debisi = Orta yiksek
——
2Ta%
fz* Hava debisi = Orta
2 Hava debisi = Orta diisiik
P -
32 Hava debisi = DUsuk
LR
f,i.\ Konfor isletimi etkin
o0 Akilli gdz etkin
CE‘: Otomatik dikey salinim etkin
i, Otomatik yatay salinim etkin
Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3 | Sistem hakkinda

Simge Aciklama
<¢ Flash Streamer (hava temizleme) etkin
e ACMA zamanlayici etkin

e 008 KAPAMA zamanlayici etkin
Haftalik zamanlayici etkin

MONTUEWED .
THUFRI Haftanin glind
SATSUN

e20ec8 Gegerli saat

3.2.3 Kullanicr arabirimini calistirmak igin

N AN T\.Q

\\\\\ !

a Sinyalalici

1 Sinyal vericisini i¢ Unitedeki sinyal alicisina tutun (iletisim icin maksimum
mesafe 7 m'dir).
Sonug: ic tinite kullanici arabiriminden sinyal aldiginda bir ses duyacaksiniz:

Ses Aciklama
Bip-bip isletim baslar.
Bip Ayar degisir.
Uzun bip Isletim durur.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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4 |sletim dncesinde

4.1 Genel bakis: isletim éncesinde

Bu bdlimde, Uniteyi calistirmadan dnce yapmaniz gerekenler aciklanmistir.
Tipik is akisi

isletim 6ncesi genel olarak su asamalardan meydana gelir:

= Kullanicr arabirimine pilleri takma.

= Kullanicr arabirimini duvara sabitleme.

= |c Unite ekraninin parlakhgini ayarlama.

= Saatin ayarlanmasi.

= Glg beslemesini acik konuma getirme.

4.2 Pilleri takmak icin

Piller yaklasik 1 yil dayanir.
1 On kapag cikartin.

2 Her iki pili birden takin.
3 On kapag geri takin.

BILGI
= Pilin dUstk enerjisi LCD ekranin yanip sénmesi ile belirtilir.

= DAIMA iki pili birden degistirin.

i @

4.3 Kullanicr araylzini duvara sabitlemek icin

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
14 Daikin oda klimasi
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a  Kullanici arabirimi
b Vidalar (sahadan temin edilir)
¢ Kullanici arabirimi tutucu

1 Sinayllerin Uniteye ulasabilecegi bir yer secin.
2 Tutucuyu civata ile duvara veya benzer bir yere takin.

3 Kullanicr arabirimini, kullanicr arabirimi tutucuya asin.

4.4 Saat hakkinda

ic Ginitenin dahili saati dogru zamana ayarli DEGILSE, ACMA zamanlayici, KAPAMA
zamanlayici ve haftalik zamanlayici dakik CALISMAZ. Saatin yeniden ayarlanmasi
gerekir:

= Bir devre kesici Uniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
= Glg kesilmesinden sonra.

= Kullanicr arabirimindeki pilleri degistirdikten sonra.

4.4.1 Saatiayarlamak igin

Not: Saat ayarli DEGIL ise, MON, ® ve 83 yanip soner.
1 @ digmesine basin.

Sonug: MON ve @ yanip séner

PMON? 3
o~ - MmN
L)

2 Haftanin gecerli giininG ayarlamak icin lsé| veya ) tizerine basin.

Not: [sd] veya &%) tusunun basili tutulmasi saat ayarini hizla artirir veya azaltir.

Ekran Haftanin giinii
MON Pazartesi

TUE Sali

WED Carsamba

THU Persembe

FRI Cuma

SAT Cumartesi

SUN Pazar

3 @ digmesine basin.

Sonug: ® yanip soner.

MON 9y
™~

-0
[N RN

4 Dogru saati ayarlamak icin fsohe) veya ) tzerine basin.
5 @ digmesine basin.

Sonug: Ayar islemi tamamlanmistir. yanip soner.

MON \

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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4.5 ¢ Unite ekraninin parlakligi

ic Gnite ekraninin parlakhgini istediginiz gibi ayarlayin veya ekrani KAPALI konuma
getirin.

4.5.1 g Unite ekraninin parlakhigini ayarlamak icin

1 Avyaridegistirmeniz gerektiginde en az 2 saniye @ digmesini basili tutun.

Sonug: Parlaklik su sirayla degisecektir: ytksek, distk, kapal.

4.6 Gucg beslemesini agmak icin

1 Devre kesiciyi aclk konuma getirin.

Sonug: Referans konumunu ayarlamak igin i¢ Gnitenin kanadi agilir ve kapanir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Isletim

5.1 Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin calismasi icin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem sinirlarinda

kullanin.
Dis linite RZAG ile kombinasyon halinde
Sogutma ve kurutma® Isitma®
Dis sicaklik -20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
ic sicaklik 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
ic nem <%80" —
Dis iiniteler ile kombinasyon halinde: RXM71N, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Sogutma ve kurutma® Isitma®
Dis sicaklik -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
ic sicaklik 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80" —
Diger dis liniteler ile kombinasyon halinde
Sogutma ve kurutma® Isitma®
Dis sicaklik -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
ic sicaklik 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80" —

Calisma sahasi disinda galistirilirsa:

(a) Bir guvenlik cihazi sistemin ¢alismasini durdurabilir.
(b) ¢ tinitede yogusma olusabilir ve damlama yapabilir.

5.2 Hangi 6zellik ne zaman kullanilir

Hangi 6zellikleri kullanacaginizi belirlemek icin asagidaki tabloyu kullanabilirsiniz:

i

isletim modlari: Uriiniin yalniz 1sitma versiyonu icin sogutma, kurutma ve otomatik
mevcut DEGILDIR.

Gorevler

Temel 6zellikler

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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Ozellik

Gorevler

isletim modlari ve sicaklik

Sistemi baslatmak/durdurmak ve sicakhgi
ayarlamak igin:

= |sitma veya Sogutma modunda, bir odayi isitin
veya sogutun.

= Yalniz fan modunda, isitma veya sogutma
olmadan bir odaya hava ufleyin.

= Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltin.

= Otomatik modda, uygun bir sicaklik ve ¢alisma
modu otomatik olarak segilir.

+ Hava akis yonu

Hava akis yonunU ayarlamak icin (salinim veya
sabit konum).

@ Hava debisi

Odaya Uflenen hava miktarini ayarlamak icin.

Daha sessiz calismak icin.

Geligmis ozellikler

Flash Streamer

Polen, adjuvan maddeler... gibi hava yoluyla
bulasan alerjenlerden arindirmak icin.

Kotd kokulari azaltmak igin.

<
Econo

Diger glc tuketen aletleri de kullanirken sistemi
kullanmak igin.

Enerji tasarrufu yapmak igin.

Dis Unite sessiz

Dig Unitenin glrultd duzeyini distrmek icin.
Ornek: Geceleyin.

Konfor

Odayi daha etkili sogutmak veya isitmak tzere
hava akis yonuni otomatik olarak ayarlamak
icin.

Ak|II| g0z

Havanin insanlarla dogrudan temas etmesini
onlemek igin.

Odada kimse yokken enerji tasarrufu igin.

GU§|U

Odayi hizla sogutmak veya isitmak igin.

ACMA zamanlayici +

KAPAMA zamanlayici

Sistemi otomatik olarak ACIK veya KAPALI
konuma getirmek icin.

®0N
Haftalik zamanlayici

Sistemi haftalik bazda otomatik olarak ACIK veya
KAPALI duruma getirmek icin.

Ek o6zellikler

Kablosuz LAN baglantisi

Uniteyi akilli cihazlar kullanarak calistirmak icin.

5.3 isletim modu ve sicaklik ayar noktasi

Ne zaman. Sunlari yapmak istediginiz zaman sistem isletim modunu ayarlayin ve
sicakhgl ayarlayin:

= Bir odayi 1sitma veya sogutma

= |sitma veya sogutma olmadan bir odaya hava tfleme

Kullanici basvuru kilavuzu
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= Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanici secimine bagli olarak sistem farkli sekilde calisir.

BiLGi

o
l isletim modlari: Uriinlin yalniz isitma versiyonu igin sogutma, kurutma ve otomatik
mevcut DEGILDIR.

Ayar

Agiklama

f—.A_l Otomatik

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
sogutur veya Isitir. Gerekirse sogutma ve isitma
arasinda otomatik olarak gecis yapar.

lZl Kurutma

Sistem sicakhgl degistirmeden bir odadaki nemi
dasUrar.

295 |sitma

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
ISItir.

*Sogutma

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
sogutur.

"z’Fan

Sistem sadece hava akisini (hava debisi ve hava
akis yon() kontrol eder.

Sistem sicakligi kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

= Dig sicaklik. Dis hava sicakligi cok yiksek veya cok disik oldugunda sistemin
sogutma veya Isitma etkisi azalir.

= Buz ¢g6zme isletimi. Isitma isletimi sirasinda dis Unitede don olusabilir ve Isitma
kapasitesini dastrebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek icin buz ¢dzme
isletimine otomatik olarak gecer. Buz ¢6zme isletimi sirasinda, i¢ Uniteden sicak
hava UFLENMIYOR.

= Nem sensorii. Sogutma islemi sirasinda nemi disUtrerek nemi kontrol edin.

5.3.1 lsletim modunu baslatmak/durdurmak ve sicakligi ayarlamak icin

® s
2.2 9g, EeIYB: Unite calisiyor.
Tlom s — . ) )
@ #® (@ {A}. isletim modu = Otomatik
" g3 @: isletim modu = Kurutma

% isletim modu = Sogutma

%% isletim modu = Isitma

. Isletim modu = Yalniz fan

®
38.3"0: Ayar sicakligini gosterir.

Sonug: Mod asagidaki sirayla ayarlanacaktir:

P E = @ = & o= 5 o D oy

2 isletimi baslatmak icin © tzerine basin.

Sonug: LCD'de (ON Jv8 secilen mod goruntilenir.

isletim modunu secmek icin Uzerine bir kez veya daha fazla basin.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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3 Sicakhigi disirmek veya ylkseltmek igin =) veya (v Gizerine bir kez veya daha

fazla basin.
Sogutma isletimi  |Isitma isletimi Otomatik isletim |Kurutma veya
yalniz fan isletimi
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Not: Kurutma veya yalniz fan modunu kullanirken, sicaklik ayarlanamaz.

4 sletimi durdurmak icin (© zerine basin.

Sonug: LCD'den (ON) gorintlsd kaybolur. Calisma lambasi soner.

5.4 Hava debisi

1 Uzerine basarak sunlari segin:

;2;!!! e jle "!" arasinda 5 adet hava debisi seviyesi

@ Otomatik isletim

% ic Unite sessiz isletimi. Hava akisi "&" olarak ayarlandiginda,
Uniteden gelen glraltl azalacaktir.

BiLGi

i @

= Unite sogutma, Isitma veya otomatik modda sicaklik ayar noktasina ulasirsa. Fan
calismayi durduracaktir.

= Kurutma isletimi kullanilirken, hava debisi ayari YAPILAMAZ.

5.4.1 Hava debisini ayarlamak icin

1 Hava akis ayarini asagidaki sirayla degistirmek icin () Gzerine basin.

5.5 Hava akis yonu

Ne zaman. Hava akis yonunu istendigi gibi ayarlayin.

Neyi. Sistem, kullanici secimine (salinim veya sabit konum) bagl olarak hava akisini
farkli sekilde yonlendirir. Yatay kanatlari (kanatlar) veya dikey kanatlari (panjur)
hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar

Hava akis yonii

G Dikey otomatik salinim

Yukari asagl hareket eder.

M Yatay otomatik salinim

Bir yandan diger yana hareket eder.

G2+ 3.D hava akis yonii

Donlsimli olarak yukari asagi ve bir yandan
diger yana hareket eder

[—]

Sabit bir konumda kalir.

Kullanici basvuru kilavuzu
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DIKKAT
Kanatlarin ve panjurlarin acilarini ayarlamak icin DAIMA bir kullanici arabirimi

kullanin. Kanatlar ve panjurlar salinirken elle zorla hareket ettirdiginizde, mekanizma
kirilacaktir.

Kanadin hareket sahasi isletim moduna gore degisir. Yukari ve asagl salinim ayari
sirasinda hava debisi disUk olarak degistirildiginde, kanat st konumda durur.

e,

a Sogutma veya kurutma isletiminde kanat araligi
b Isitma isletiminde kanat araligi
¢ VYalniz fan isletiminde kanat aralig

5.5.1 Dikey hava akis yonini ayarlamak icin
1 C& ) dugmesine basin.

Sonug: LCD'de G goruntllenir. Kanatlar (yatay kanatciklar) yon degistirmeye
baslayacaktir.

2 Sabit konumu kullanmak icin kanatlar istenilen konuma geldiginde
Uzerine basin.

Sonug: LCD'den G gorintusd kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktir.

5.5.2 Yatay hava akis yoninu ayarlamak icin

1 digmesine basin.

Sonug: LCD'de ™  goriintilenir. Panjurlar (dikey kanatciklar) yon
degistirmeye baslayacaktir.

2 Sabit konumu kullanmak igin panjurlar istenilen konuma geldiginde
Uzerine basin.

Sonug: LCD'den ¥™ goriintiisi kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktir.

BiLGi

Unite bir odanin késesine kuruldugunda, panjurlarin yéni duvardan uzaga
bakmalidir. Bir duvar havayi bloke ederse verimlilik disecektir.

i

5.5.3 3-D hava akis yontni kullanmak igin
1 ve Uzerine basin.

Sonug: LCD'de (é ve ¥ oiriintilenir. Kanatlar (yatay kanatciklar) ve
panjurlar (dikey kanatgiklar) yon degistirmeye baslayacaktir.

2 Sabit konumu kullanmak icin kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiginde
ve Uzerine basin.

Sonug: LCD'den G2 ve ™ goriintisii kaybolur. Kanatlar ve panjurlar
hareketini durduracaktir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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5.6 Konfor hava akisi ve Akilli goz isletimi

Konfor ve Akilli goz isletimini ayri ayri kullanabilir veya bunlari birlestirebilirsiniz.
5.6.1 Konfor hava akisi isletimi

Bu isletim 1sitma veya sogutma isletim modunda kullanilabilir. insanlara dogrudan
temas etmeyen konforlu bir esinti saglayacaktir. Sistem, otomatik olarak sabit hava

akisi konumunu sogutma isletim modunda yukari ve isitma isletim modunda asagi
dogru ayarlar.

Sogutma isletim modu Isitma isletim modu

‘ —— -

BiLGi

i @

GUglu ve Konfor hava akisi isletimi ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon
oncelik kazanir. Dikey otomatik salinim secilirse, Konfor hava akisi isletimi iptal edilir.

5.6.2 Akilli goz isletimi

insanlarla dogrudan temastan kacinmak icin insan hareketi algilamasina bagl olarak
sistem hava akis yond ve sicakligini otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca
herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu isletimine girer:

isletim Enerji tasarrufu isletimi
Isitma Sicaklik 2°C azalr.

Sogutma ve kurutma Odadaki sicaklik ise:

= <30°C sicaklik 2°C artar
= >30°C sicakhk 1°C artar

Yalniz fan Hava debisini azaltir.

Akilli g6z sensorii hakkinda

@ BiLDIRIM

= Akilli goz sensoriine vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapilmasi islev
bozukluguna acabilir.

= Akill gbz sensériiniin yakinina biiylik nesneler YERLESTIRMEYIN.

BiLGi

i @

GUglu veya Gece ayari isletimi Akilli goz isletimiyle ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen
son fonksiyon dncelik kazanir.

= Algilama arahigl. 7 m'ye kadardir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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Dikey agi (yan goriinis) Yatay agi (iist goriinis)

= Algilama hassasiyeti. Konuma, odadaki kisi sayisina, sicaklik arali§ina, vb. gore
degisir.

= Algilama hatalari. Sensoér yanlislikla evcil hayvanlari, glnes 1518ini, sallanan
perdeleri vb. algilayabilir.

5.6.3 Konfor ve Akilli gz isletimini baslatmak/durdurmak igin

1 butonuna bir kez veya daha fazla basin.
Sonug: Ayar asagidaki sirayla degistirilecektir.

Ekran isletim

O\ Konfor hava akisl

(X Akilli goz

O X Konfor hava akisi ve Akilli goz

ikisi de devre disi

Not: ic Unitenin 6n tarafina yakin insanlar varsa veya cok fazla insan varsa, iki
isletimi birlikte kullanin.

2 sletimi durdurmak icin, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tusuna
basin.

5.7 GuUclU isletim

Bu isletim herhangi bir isletim modunda sogutma/isitma etkisini hizla maksimuma
cikarir. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

BiLGi

i

GUglu isletim Econo, Konfor hava akisi, Akilli gbz ve dis Unite sessiz isletimi ile birlikte
KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon 6ncelik kazanir.

Zaten maksimum kapasitede calisiyorsa gugli isletim Unitenin kapasitesini
ARTIRMAYACAKTIR.

5.7.1 Guglu isletimi baslatmak/durdurmak igin

1 Baslatmakicin Uzerine basin.

Sonug: LCD'de A gorintulenir. Gugcla isletim 20 dakika strer; daha sonra,
isletim 6dnceden ayarlanmis moda déner.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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Mod Hava debisi

Sogutma/Isitma/Otomatik = Sogutma/isitma etkisini en Ust dizeye
ctkarmak igin dis Unitenin kapasitesi
arttirtlir.

= Hava akis hizi maksimum ayara
sabitlenir ve DEGISTIRILEMEZ.

= Sicakllk sadece Otomatik modda
ayarlanabilir.

Kurutma = Sicakhk ayarr 2,5°C disurular.

= Hava debisi hafifce arttirilir.

Yalniz fan Hava akis hizi maksimum ayara
sabitlenir.

2 Durdurmak igin J Gizerine basin.
Sonug: LCD'den A gorintusi kaybolur.

Not: GUCLU isletim vyalniz (inite calisirken ayarlanabilir. © Uzerine basarsaniz,
isletim iptal edilecektir; L’J LCD'den kaybolur.

5.8 Econo ve Dis Unite sessiz isletimi

5.8.1 Econo isletimi

Maksimum gl¢ tiketimi degerini sinirlayarak verimli isletimi saglayan bir
fonksiyondur. Bu fonksiyon, Urin diger aygitlarla beraber calisirken bir devre
kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararhdir.

BiLGi

* GUglG ve Econo isletimi ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon dncelik
kazanir.

i

= Econo isletimi, kompresorin donds hizini sinirlayarak dis Gnitenin gic tiketimini
azaltir. Enerji tUketimi zaten dislkse, Econo islemi glg¢ tuketimini daha da
AZALTMAZ.

5.8.2 Dis Uinite sessiz isletimi

Dig Unitenin glrdltl dizeyini azaltmak istediginiz zaman Dis Unite sessiz isletimini
kullanin. Ornek: Geceleyin.

BiLGi

= Gugli ve Dis Unite sessiz isletimi ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon
oncelik kazanir.

i

= Bu fonksiyon sadece Otomatik, Sogutma ve Isitma isletiminde kullanilabilir.

® Dis Unite sessiz isletimi kompresorin donts hizini sinirlar. Kompresorin donus
hizi zaten dustkse, Dis Unite sessiz isletimi kompresorin donds hizini daha fazla
AZALTMAZ.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5.8.3 Econo ve Dis Unite sessiz isletimini baslatmak/durdurmak igin

1 butonuna bir kez veya daha fazla basin.
Sonug: Ayar asagidaki sirayla degistirilecektir.

Ekran isletim
~ Econo
5]

Dis Unite sessiz

<+

Econo ve Dig Unite sessiz

ikisi de devre disi

2 isletimi durdurmak icin, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tusuna
basin.

Not: Econo isletim yalniz Gnite ¢alisirken ayarlanabilir. (©) tzerine basiimas| ayarin
iptal edilmesine neden olur ve & LCD'den kaybolur.

Not: Kullanici arabirimi veya i¢ Unite ON/OFF anahtarini kullanarak Uniteyi
kapatsaniz bile f& LCD tzerinde kalr.

5.9 Flash Streamer (hava temizleme) islemi

Streamer ylksek oksitlenme giicline sahip yiksek hizli bir elektron akisi treterek

kotl kokularr azaltir. Titanyum apatit koku giderici filtre ve hava filtreleri ile birlikte
bu islev odadaki havayi temizler.

BiLGi

i

* Yiksek hizda elektronlar olusturulur ve glivenli isletim icin Unite icinde uzaklasir.

= Streamer bosalimi kopirme sesi ¢ikarabilir.

* Hava akisi zayiflarsa, Streamer bosalimi ozon kokusunu 6nlemek igin gegici olarak
durabilir.

5.9.1 Flash Streamer (hava temizleme) islemini baslatmak/durdurmak icin
1 C<€)digmesine basin.

Sonug: LCD (zerinde €€ goriintilenir ve odadaki hava temizlenir.
2 isletimi durdurmak icin C<€ tizerine basin.
Sonug: <€ LCD'den kaybolur ve isletim durur.

5.10 KAPAMA/ACMA zamanlayicl isletimi

Zamanlayici fonksiyonlari klimayl gece veya sabah otomatik olarak acik/kapali

konuma getirmek icin kullanishdir. KAPAMA zamanlayici ile ACMA zamanlayici
kombinasyon halinde de kullanilabilir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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BiLGi

Su durumlarda zamanlayiciyi tekrar programlayin:

i @

= Bir kesicinin Uniteyi kapatmasi.
= Elektrik kesintisi.

= Kullanici arabirimindeki pilleri degistirdikten sonra.

BILGI
Herhangi bir zamanlayici fonksiyonunu kullanmadan 06nce saat dogru
AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak i¢in" [» 15].

i @

5.10.1 KAPAMA zamanlayici isletimini baslatmak/durdurmak icin
1 Baslatmakicin tizerine basin.

-0
Sonug: LCD lzerinde thidld gorintilenir, zamanlayici lambasi yanar ve OFF
yanip séner. ® ve haftanin glint LCD'den kaybolur.

T mm
OFF. LILLILS

v

2 Saat ayarini degistirmek icin fsdhe) veya ) tizerine basin.
3 Tekrar COff ] {izerine basin.
Sonug: LCD'de OFF ve ayar zamani gorintdlenir.

Sonug: Zamanlayici lambasli yanar.

BILGi

@ veya LSE‘J Uzerine her basista saat ayari 10 dakika ilerler. Butonun basili tutulmasi
ayari hizla degisir.

i

4 sletimi durdurmak icin {izerine basin.

M-
Sonug: L).LIL) ve OFF LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi séner. LCD'de @ ve
haftanin glint gorintdlenir.

. BILGI
l ACMA/KAPAMA zamanlayici ayarlandiginda, zaman ayari hafizada saklanir. Kullanici
arabirimi pilleri degistirildiginde hafiza sifirlanir.

Gece ayar modunu KAPAMA zamanlayici ile birlikte kullanma

Klima, asiri sogutma/isitmayi 6nlemek ve rahat bir uyku sicaklhigi saglamak igin sicaklk
ayarini (sogutma sirasinda 0,5°C yukari, isitmada 2,0°C asagl) otomatik olarak ayarlar.

5.10.2 ACMA zamanlayici isletimini baslatmak/durdurmak icin
1 Baslatmakicin tizerine basin.

CO
Sonug: LCD (izerinde 0.0 goriintiilenir, zamanlayici lambasi yanar ve ON
yanip séner. ® ve haftanin glint LCD'den kaybolur.

L, CA
oNC DL

2 Saat ayarini degistirmek icin fsdec) veya ) tizerine basin.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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3  Tekrar tizerine basin.

Sonug: LCD'de ON ve ayar zamani goriintilenir. Zamanlayici lambasi yanar.

BiLGi

i

selot veya Lsﬂ Uzerine her basista saat ayari 10 dakika ilerler. Butonun basili tutulmasi
ayari hizla degisir.

4 Jsletimi durdurmak igin Uzerine basin.

MM
Sonug: L. ve ON LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi séner. LCD'de &
ve haftanin glin goérintdlenir.

5.10.3 KAPAMA zamanlayici ve ACMA zamanlayici kombinasyonu igin

1 Zamanlayicilar ayarlamak icin, bkz. "5.10.1 KAPAMA zamanlayici isletimini

baslatmak/durdurmak icin" [» 26] ve "5.10.2 ACMA zamanlayici isletimini
baslatmak/durdurmak icin" [» 26].

Sonug: LCD'de OFF ve ON goriintilenir.

Ornek:
Ekran Gegerli saat Su sirada isletim
ayarlayin...
Toe 00 6:00 Unite calisiyor. 7:00'da durur ve
on 1900 14:00'da baslar.
Unite CALISMIIYOR. | 14:00'da baslar.

Not: Zamanlayici ayari etkin ise, gecerli saat LCD'de GORUNTULENMEZ.

5.11 Haftalik zamanlayici isletimi

Bu isletim ile haftanin her glinti icin 4 zamanlayici ayari kaydedebilirsiniz.

Ornek: Pazartesiden Cumaya farkli bir ayar ve hafta sonlari icin farkli bir ayar

olusturun.
Haftanin giinii Ornek ayar
P m 2n En 4
Pazartesi ON___OFF __ ON OFF
= En fazla 4 ayar yapin. 1_____HEEE N ee—
6:00 8:30 17:30 22:00
~ m 2 En 4
Sali~Cuma ON___OFF __ ON OFF
= Ayar Pazartesi ile ayni ise 1_____HEEE N ee— s
kopyalama modunu kullanin. 6:00 8:30 17:30 22:00
Cumartesi —
= Zamanlayici ayari yok
. 2e '3 4
Pazar __ON__OFF, __OFF ON_
= En fazla 4 ayar yapin. 1 Nzee o) ||| [Brel
8:00 10:00 19:00 21:00

= ACIK-ACIK-AGIK-ACIK ayari. isletim modunun programlanmasini ve sicakligin
ayarlanmasini mimkun kilar.

= KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayari.Her gin icin vyalnizca kapatma saati
ayarlanabilir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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Not: Kullanici arabirimini i¢ Uniteye hedeflediginizden emin olun ve Haftalik
zamanlayici isletimini ayarlarken bir alis sesi olup olmadigini kontrol edin.

BILGi

i

Herhangi bir zamanlayici fonksiyonunu kullanmadan o6nce saat dogru
AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak igin" [» 15].

BiLGi

i @

= Haftallk zamanlayici ve ACMA/KAPAMA zamanlayici isletimi ayni anda
kullanilamaz. ACMA/KAPAMA zamanlayici isletiminin 6nceligi vardir. Haftalk
zamanlayici bekleme durumunda olur ve LCD'den kaybolur. ACMA/
KAPAMA zamanlayici tamamlandiginda, Haftalik zamanlayici etkin hale gelir.

= Haftanin giini, ACMA/KAPAMA zamanlayici modu, zaman ve sicaklik (yalniz ACMA
zamanlayici igin) Haftalik zamanlayici ile ayarlanabilir. Diger ayarlar 6nceki ACMA
zamanlayici ayarina dayanir.

5.11.1 Haftalik zamanlayici isletimini ayarlamak igin

1 [© Jdugmesine basin.

Sonug: Haftanin glinl ve gecerli glintn kosul numarasi gorintdlenir.

MON

Haftanin ginlnd ve kosul numarasini segcmek igin &) veya [ska| (zerine basin.
dugmesine basin.

Sonug: Haftanin giini ayarlanir. ve ON yanip séner.

(OXIEE®) ~ION -

\
Wy

7

4 Modu secmekicin &) veya (i) Uizerine basin.
Sonug: Ayar asagidaki gibi degisecektir:

PP —e—

Ekran Ozellik

ON ACMA zamanlayicl
OFF KAPAMA zamanlayici
Bos Kosulu siler

5 digmesine basin.

Sonug: ACMA/KAPAMA zamanlayici modu ayarlanir. ve zaman yanip
soner.

AL [

B O weeKLY =y

ou 1 v Y - L)
!

nl
~

b

Not: Onceki ekrana dénmek icin tizerine basin. Bos secilirse, 9. adima
gecin.

6 Zamani se¢cmek igin &) veya [« Gizerine basin. Zaman 10 dakikalik araliklarla
0:00~23:50 arasinda ayarlanabilir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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7 dugmesine basin.
Sonug: Saat ayarlanir ve ile sicaklik yanip séner.

LN |

& WEEKL N

oo

7

P

tdog
\ES
il

c

Not: Onceki ekrana dénmek icin Uzerine basin. KAPAMA zamanlayici
secilirse, 9. adima gegcin.

8 Istenen sicakhig secmek icin ) veya [ska| zerine basin.

Not: Haftalik zamanlayici igin sicaklik ayari sadece haftalik zamanlayici modu ayari
yapilirken gortntulenir.

BiLGi

[ ]
l Sicaklik, kullanicr arayliziinde 10~32°C arasinda ayarlanabilir, ancak:

= Sogutma ve otomatik isletim modunda, Unite 10~17°C'ye ayarlanmis olsa bile
minimum 18°C'de calisacaktir;

® |sitma ve otomatik isletim modunda, Unite 31~32°C'ye ayarlanmis olsa bile
maksimum 30°C'de ¢alisacaktir.

9 digmesine basin.

Sonug: Sicaklik ve zaman ACMA zamanlayici igin ayarlanir. Zaman KAPAMA
zamanlayici icin ayarlanir. Zamanlayici lambasi turuncu renkte yanar.

Sonug: Yeni bir kosul ekrani belirecektir.

10 Baska bir kosul ayarlamak icin 6nceki prosedirl tekrarlayin veya avyari
tamamlamak icin (] tusuna basin.

Sonug: LCD'de gorintulenir.

Not: Bir kosul ayni ayarlarla baska bir gline kopyalanabilir. Bkz. "5.11.2 Kosulu
kopyalamak igin" [» 29].

5.11.2 Kosulu kopyalamak igin
Bir kosul baska bir giine kopyalanabilir. Secilen haftanin ginG icin tim kosul
kopyalanacaktir.
1 [® Jdugmesine basin.
2 Kopyalanacak haftayi secmek icin @veya ) tizerine basin.
3 [Copy Jdiigmesine basin.

Sonug: Secilen haftanin glinG icin kosul kopyalanacaktir.
‘-
P

B WEEKLY |
"TUE"

[}
]

4 Haftanin hedef glininid segcmek icin fsdec) veya ) tizerine basin.
5 dugmesine basin.

Sonug: Kosulun tamami secilen giine kopyalanir ve zamanlayici lambasi turuncu
yanar.
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LP

(I
N !

“OIEM - ON -1
“ITFUEY L)

25

Not: Baska bir gline kopyalamak icin prosediri tekrar edin.
6 Ayarl tamamlamak icin tizerine basin.

Sonug: LCD'de gorintilenir.

Not: Kopyaladiktan sonra rezervasyon ayarini degistirmek icin bkz. "5.11.1 Haftalk
zamanlayici isletimini ayarlamak igin" [» 28].

5.11.3 Bir kosulu onaylamak igin

Tam kosullarin ihtiyaglariniza gore ayarlanip ayarlanmadigini sorgulayabilirsiniz.
1 digmesine basin.

Sonug: Haftanin glint ve gecerli glintn kosul numarasi gorantdlenir.

ON 10
TUE LIl

| 25

2 Sorgulanacak haftanin ginidnid ve kosul numarasini se¢mek ve kosul
ayrintilarini gérmek icin Lsfjveya (i) Gizerine basin.

Not: Rezervasyon ayarini degistirmek icin bkz. "5.11.1 Haftallk zamanlayici
isletimini ayarlamak icin" [» 28].

3 Sorgulama modundan ¢ikmak icin tzerine basin.

5.11.4 Haftalik zamanlayici isletimini devre disi birakmak yeniden etkinlestirmek igin

1 Haftalik zamanlayiclyi etkinlestirmek icin LCD'de goruntilenirken
Uizerine basin.

Sonug: LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi séner.
2 Haftalik zamanlayiciyi etkinlestirmek icin (izerine tekrar basin.

Sonug: Son ayarlanan zamanlayici modu kullanilacaktir.

5.11.5 Kosullari silmek icin

Ferdi kosulu silmek icin
Tek kosul ayarini silmek istiyorsaniz bu islevi kullanin.

1 [® Jdugmesine basin.
Sonug: Haftanin glint ve kosul numarasi gorintdlenir.
Silinecek haftanin gliniint secmek igin @veya [t Gzerine basin.

3 dugmesine basin.
Sonug: BXIEIW, ON ve OFF yanip soner.

4 Lse'fjveya [« Gizerine basin ve "bos" secimini yapin.
Sonug: Ayar asagidaki sirayla degistirilecektir.

o — = o
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5 digmesine basin.
Sonug: Secilen kosul silinir.
6 Cikmakicin (® ] uzerine basin.

Sonug: Kalan kosullar etkin olacaktir.

Haftanin her giiniiniin kosulunu silmek igin

Haftanin bir ginG icin tim kosul ayarlarini silmek istiyorsaniz bu islevi kullanin.
Sorgulama veya ayar modunda kullanilabilir.

1 Silinecek haftanin giinint segcmek igin @veya (<) Gizerine basin.
2 butonunu yaklasik 5 saniye basili tutun.

Sonug: Secilen glinin tim kosullari silinmis olacaktir.

Tim kosullari silmek igin

Haftanin tim gunlerinin tim kosullarini birden silmek istediginizde bu islevi
kullanin. Bu prosedtr ayar modunda KULLANILAMAZ.

1 Varsayilan ekranda iken butonunu yaklasik 5 saniye basili tutun.

Sonug: Tum kosullar silinmis olacaktir.

5.12 Kablosuz LAN baglantisi

Musteri asagidakileri saglamaktan sorumludur:

= http://www.onlinecontroller.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya
i0OS'un minimum desteklenen strimune sahip akill telefon veya tablet

= internet hatti ve modem, yonlendirici vb. gibi iletisim cihazi.
= Kablosuz LAN erisim noktasi

= Ucretsiz Daikin Online Controller uygulamasi yikli

5.12.1 Kablosuz adaptorid kullanirken alinacak énlemler

Yakininda KULLANMAYIN:

= Tibbi cihazlar. Ornegin kalp pili veya defibrilatér kullanan kisiler. Bu driin,
elektromanyetik girisime neden olabilir.

= Otomatik kontrol donanimlari. Ornegin otomatik kapilar veya yangin alarmi
ekipmanlari. Bu drln, ekipmanin hatali calismasina neden olabilir.

= Mikrodalga firini. Kablosuz LAN iletisimlerini etkileyebilir.

5.12.2 Daikin Online Controller uygulamasini yiklemek igin

1 Acgin:

* Android kullanan cihazlar icin Google Play.
= iOS kullanan cihazlar icin App Store.

2 Daikin Online Controller aramasini yapin.

3 Yuklemek icin ekrandaki talimatlari izleyin.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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5.12.3 Kablosuz adaptor bilesenleri

7 B

P mamm

RUN lambasi (turuncu)
AP lambasi (sar1)
SETUP digmesi
MODE dugmesi
POWER diigmesi

oD Qn T O

Amag

RUN Bir modeme (Kablosuz LAN erisim noktasi) baglanti yapildiginda
yanar.

AP Dogrudan bir akilli telefona baglanti yapildiginda yanar.

SETUP Bir modeme (Kablosuz LAN erisim noktasi) baglarken kullanin.

MODE Basili tutuldugunda modlari (RUN/AP) degistirir.

POWER Basildiginda WLAN adaptorini acik veya kapali yapar.

5.13 Coklu sistem hakkinda

Coklu sistemde, 1 dis Unite birden fazla i¢ Uniteye baglanir.

A e | =
\ \
¢ D —
,é
=

5.13.1 Oncelikli oda ayari

Oncelikli oda ayari, montaj sirasinda baslangic programlamasi gerektirir. Litfen
yardim igin yetkili saticiniza danisin.

Oncelikli oda ayari etkin degilse veya mevcut degilse

1'den fazla i¢ Unite isletimde iken, oncelik calistirilan ilk Gniteye verilir. Diger
Uniteleri ayni isletim moduna ayarlayin. Aksi takdirde, bekleme moduna girerler ve
calisma lambasi yanip séner (bir arizayt GOSTERMEZ).

istisnalar: Calistirilan ilk Ginite yalniz fan olarak ayarlanmissa, daha sonra da diger
odada Isitma modu ayarlanmissa, oncelik 1sitma moduna ayarlanan Uniteye
verilecektir. ilk (nite bekleme moduna gececek ve calisma lambasi yanip
sdnecektir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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BiLGi

i @

= Sogutma, kurutma ve yalniz fan isletim modlari ayni anda kullanilabilir.

= Otomatik isletim modu, oda sicakligina bagl olarak sogutma veya isitma isletimini
otomatik olarak seger. Tim Uniteler icin otomatik isletim modu secilmisse, tim
Uniteler agiimis olan ilk Gnite modunda calisacaktir.

Dis linite sessiz isletimini kullanirken 6ncelik
Bkz. "5.8.2 Dis Unite sessiz isletimi" [» 24].

1 Unitelerin kullanici araylzlerini kullanarak tim odalarda dis nite sessiz
isletimini ayarlayin.

2 Dis Unite sessiz isletimini iptal etmek icin, bir kullanici araylzind kullanarak 1
odada isletimi durdurabilirsiniz.

sonug: isletim tim odalarda duracaktir. £ diger kullanici arayizlerinin
ekraninda kalacaktir.

3 Semboll diger kullanici arayizlerinden kaldirmak icin, Dis Unite sessiz
isletimini tim odalarda ayri olarak durdurun.

Sonug: & sembolii kaybolacaktir.

Oncelikli oda ayari etkin oldugunda
Her bir oda farkl bir isletim modu ayarlayabilirsiniz.

Ornek: A odasi 6ncelige sahiptir, sogutma isletim modu secilidir.

B, C, D odalarindaki isletim B, C ve D odalarinin statusu
modu

Sogutma, kurutma veya yalniz Mevcut ¢alisma modu korunur
fan

Isitma Bekleme modu. A odasi isletimi

durdurdugunda isletim devam eder.

Otomatik Sogutma islemi devam ederse. Isitma Uniteleri
bekleme moduna girerse. A odasi igletimi
durdurdugunda isletim devam eder.

Guglii isletimi kullanirken 6ncelik
Ornek: A odasi &ncelige sahiptir. B, C ve D odalari isletimde.
1 A odasinda Giglu isletimi ayarlayin.

Sonug: A odasindaki kapasite artar. B, C ve D odalarindaki sogutma veya isitma
verimliligi biraz dusebilir.

Dis linite sessiz isletimini kullanirken éncelik
Ornek: A odasi 6ncelige sahiptir.
2 Dis Unite sessiz isletimini bir Gnitede ayarlayin.

Sonug: TUm Uniteler birden Dis Unite sessiz isletim moduna girer.

5.13.2 Gece sessiz modu

Gece sessiz modu, kurulum sirasinda ilk programlama yapilmasini gerektirir. Litfen
yardim icin saticiniza danisin. Bu mod, sogutma verimini distrerek geceleyin dis
Unitenin calisma gurdltisand azaltir.
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Gece sessiz modu, sicaklik o gin kaydedilen en yiksek sicakhigin =5°C altina
distigunde otomatik olarak devreye girer.

5.13.3 Sogutma/isitma modu kilidi

Sogutma/isitma modu kilidi, kurulum sirasinda ilk programlama yapilmasini
gerektirir. Lutfen yardim icin yetkili saticiniza danisin. Sogutma/isitma modu kilidi,
Uniteyi zorunlu sogutma veya isitma isletimine ayarlar. Coklu bir sistemde bagh tim
ic Uniteleri 1 calisma moduna ayarlamak isterseniz bu islevi etkinlestirin.

BILGI
Sogutma/isitma modu kilidi 6ncelikli oda ayari ile birlikte ETKINLESTIRILEMEZ.

i

Kullanici basvuru kilavuzu
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6 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

o BiLGI
l = Unite KAPALI olsa bile elektrik tiiketir.

= Elektrik kesintisinden sonra glg tekrar acildiginda, daha once segilmis olan moda
geri donalir.

DIiKKAT

Kiiglik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN hava akisina dogrudan maruz
birakmayin.

UYARI

ic Ginitenin ve/veya dis (nitenin altina islanabilecek nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi
taktirde, Unitede veya sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik veya
drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak Unitenin altindaki nesnelerin kirlenmesine
veya hasar gérmesine yol acabilir.

UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN ve Unitenin yakininda sprey
KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol agabilir.

> B> B P

DIiKKAT

Tatstleme tipi bocek ilaci kullanirken sistemi CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Gnite iginde
toplanabilir ve kimyasallara asiri duyarli kimselerin sagligini tehlikeye atabilir.

Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak icin asagidaki dnlemlere uyun.

Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya glneslikler kullanarak odaya direk
glnes 15181 girisini onleyin.

Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini engellemeyin.

Sik stk havalandirin. Uzun sireli kullanim havalandirmaya 6zel énem verilmesini
gerektirir.

Kapi ve pencereleri kapall tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa, hava odanizdan
disari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin azalmasina neden olacaktir.

Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu icin
sicaklik ayarini orta kararda tutun.

HICBIR ZAMAN (nitenin hava girisi veya hava cikisi yakinina cisimler
yerlestirmeyin. Bunu yapmak, I1sitma/sogutma etkisini azaltabilir veya isletimi
durdurabilir.

Unite uzun stire KULLANILMADIGINDA, Uiniteye ana giic giris salterini kapatin. Ana
glic besleme salteri aciksa, tnite elektrik tiketir. Uniteyi yeniden baslatmadan
once, duzgln calismayi garantilemek icin ana glc girisi salterini isletimden 6 saat
once agin.

Nem %80’in Gzerinde veya drenaj cikisi ttkanmissa yogusma olusabilir.

Konforlu bir ortam igin oda sicakligini dogru bir sekilde ayarlayin. Asiri isitma veya
sogutmadan kacginin. Oda sicakliginin ayar sicakhigina gelmesinin biraz zaman
alabilecegine dikkat edin. Zamanlayici ayar seceneklerini kullanmayi deneyin.

Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini 6nlemek icin hava akis
yonunU ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi sirasinda yukari, isitma isletimi
sirasinda ise asagl dogru.)

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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= QOda sakinlerine dogrudan hava akisi yapmaktan kaginin.

= Enerji tasarrufu icin sistemi onerilen sicaklik araliginda (sogutma icin 26~28°C ve
Isitma icin 20~24°C) calistirin.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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7 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

7.1 Genel bakis: Bakim ve servis

Montajci bir yillik bakim yapmalidir.

Sogutucu hakkinda

Bu Urlin florlu sera gazlari icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere desarj etmeyin.

Sogutucu tipi: R32

Kuresel 1Isinma potansiyel (GWP) degeri: 675

®

BILDIRIM
Florlu sera gazlari hakkindaki gecerli mevzuat, Gnitenin sogutucu sarjinin hem agirlik

hem de CO, esdegeri olarak belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil: Sogutucunun GWP degeri x
toplam sogutucu sarji [kg olarak]/1000

Daha fazla bilgi i¢in lutfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

A

UYARI

Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti
YAPMAZ. Sogutucu odanin iginde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile temas
ederse, yangin veya zararl gaz olusumuna yol acabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, odayi havalandirin ve Uniteyi aldiginiz saticiyla temas
kurun.

Servis elemani, sogutucunun kacak yaptigi kisimdaki onarimi yaptigini teyit edinceye
kadar Uniteyi KULLANMAYIN.

UYARI
= Sogutucu cevrimi parcalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler diginda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler, calisan bir gazli gerec veya
calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

BILDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini éneririz. Ancak, yururlikteki mevzuat daha kisa
bakim araliklari gerektirebilir.

> o B P

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI RiSKi

Klimay veya hava filtresini temizlemek igin ¢alismayi durdurdugunuzdan ve tim glic
beslemelerini kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi ve
yaralanma meydana gelebilir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari 6nlemek igin:
= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz islakken calistirmayin.

= Unite tizerine KESINLIKLE su iceren égeler koymayin.

DiKKAT

Uzun slre kullanimdan sonra nite standi ve baglantisinda hasar kontroll
gerceklestirin. Hasarli ise, Unite disebilir ve yaralanmaya yol acabilir.

DiKKAT

Isi esanjort kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar keskindir ve kesilme
yaralanmasina yol agabilir.

UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle galisirken dikkatli olmak gerekir.

> B> B P

7.2 ¢ Unite ve kullanicr arabirimini temizlemek icin

BiLDIRIM
= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bocek ilaci KULLANMAYIN. Olasi
sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

©

= 40°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi
ve deformasyon.

= Parlatma bilesimi KULLANMAYIN.
= Ovma firgasi KULLANMAYIN. Olasi sonug: Yizey kaplamasi soyulur.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI RiSKi
Temizlikten Once, ¢alismayi durdurun, kesiciyi kapatin ya da besleme kordonunu

fisten gekin. Aksi takdirde elektrik carpmasi ve yaralanma meydana gelebilir.

1 VYumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya notral
deterjan kullanin.

7.3 On paneli temizlemek icin

I

) — Z

1 On paneli yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
notral deterjan kullanin.

7.4 On paneli cikarmak icin

1 On paneli her iki taraftaki panel tirnaklarindan tutun ve agin.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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LR

a Panel tirnaklan

2 On panelisola veya saga kaydirip kendinize dogru cekerek cikarin.
Sonug: 1 taraftaki 6n panel mili ayrilir.

3 Diger taraftaki 6n panel milini de ayni sekilde ayirin.

a  On panel mili

7.5 Hava filtreleri hakkinda

Uniteyi kirli filtrelerle calistirmak, su anlama gelir:
= Havadaki koku GIDERILEMEZ,

= Hava TEMIZLENEMEZ,

= yetersiz Isitma/sogutma,

= kokuya neden olunur.

7.6 Hava filtrelerini temizlemek icin

1 Her bir hava filtresinin ortasindaki tirnagi itin, sonra asagi cekin.

2 Hava filtrelerini cekip ¢ikarin.

Not: (sinif 50~71) Hava filtresini temizlemeden once titanyum apatit koku giderici
filtre CIKARILMALIDIR.

3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi 4 kiskacin hepsinden cikarin.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
Daikin oda klimasi 39
4P518786-3F — 2020.05



7 | Bakim ve servis

e

4 Hava filtrelerini suyla yikayin veya elektrik stpurgesiyle temizleyin.

a Kiskag

5 Yaklasik 10 ila 15 dakika boyunca ilik suya batirin.

BiLGi

® Toz kolayca CIKMAZSA, ilik suyla seyreltilmis noétral deterjanla yikayin. Hava
filtrelerini golgede kurutun.

i @

= Hauva filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi onerilir.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtreyi temizlemek icin

. BILGI
l Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi tirnaklardan (sinif 15~42) veya 4 kiskacin
(sinif 50~71) hepsinden cikarin.

Sinif 15~42

Sinif 50~71
Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
0 Daikin oda klimasi
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a Kiskag
2 Filtredeki tozu bir elektrik stpUrgesi ile temizleyin.

=

3  Filtreyi 10 ila 15 dakika ilik suda bekletin.
Not: (sinif 50~71) Filtreyi cerceveden CIKARMAYIN.
Sinif 15~42 Sinif 50~71

4 Yikadiktan sonra Uzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gdlgede kurutun.
Suyu cikarirken filtreyi SIKMAYIN.

7.8 Titanyum apatit koku giderici filtreyi degistirmek icin

. BILGi
l Filtreyi 3 yilda bir degistirin.

1 Filtreyi tirnaklardan (sinif 15~42) veya cerceveden (sinif 50~71) sokin ve
filtreyi yenisi ile degistirin.

Sinif 15~42 Sinif 50~71

BiLGi

= Filtre cercevesini ATMAYIN ve tekrar kullanin.

i @

= Eski filtreyi yanmaz atik olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre siparisi icin saticinizla temas kurun.

Oge Parca numarasi
Titanyum koku giderici filtre 1 takim KAF970A46

CTXM15+FTXM20~71N2V1B | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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7.9 On paneli geri takmak icin

1 On paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayin ve iceri sonuna kadar itin.

2 On paneliyavasca kapatin; her iki taraftan ve ortasindan bastirin.

7.10 Uzun bir bosta kalma stresinden dnce asagidaki maddeleri hesaba

katmak
Unitenin iginin kurutulmasi icin Gniteyi birkac saat yalniz fan isletiminde calistirin.
1 Uzerine basin ve @ isletimini secin.
2 ©izerine basin ve isletimi baslatin.
3 isletim durduktan sonra, kesiciyi kapatin.
4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarina tekrar yerlestirin.
5 Kullanici arabirimindeki pilleri gikarin.
. BILGI
l Bir uzman tarafindan periyodik olarak bakim yapilmasi énerilir. Uzman bakimi igin
saticiniza basvurun. Bakim masraflari musteri tarafindan karsilanacaktir.
Bazl isletim sartlarinda, birkag sezon kullandiktan sonra Unitenin igi kirlenebilir. Bu,
dustk performansa neden olur.
Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8 Sorun giderme

Asagidaki bozukluklardan biri oldugunda asagida gosterilen onlemleri alin ve
saticinizla temas kurun.

UYARI
isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa (yanik kokusu, vs.) giicii
kapatin.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak kirilmaya, elektrik ¢arpmasina
veya yangina yol acabilir. Saticiniza basvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza Onlem

Sigorta, kesici veya toprak kacagi kesicisi gibi bir | Ana gic anahtarini KAPATIN.
emniyet cihazi sik sik devreye girdiginde veya
ACMA/KAPAMA anahtari dizgin
CALISMADIGINDA.

Uniteden su siziyorsa. isletimi durdurun.

isletim diigmesi iyi CALISMIYOR. GUc beslemesini KAPATIN.

Eger kullanici arabirim ekrani Gnite numarasini | Montajciniza haber verin ve
gosteriyor, isletim lambasi yanip sénlyor ve ariza kodunu bildirin.
ariza kodu gorindyorsa.

Yukarida bahsedilen durumlar disinda sistem dogru calismiyor ve yukarida
bahsedilen hicbir ariza YOKSA, asagidaki prosedurlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem
Unite hic CALISMIYORSA.

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. isletim sirasinda
elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden calisir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini veya kesicilerin
devreye girmedigini kontrol edin. Gerekirse
sigortayi degistirin veya kesiciyi sifirlayin.

= Kullanici arabirimindeki pilleri kontrol edin.

= Zamanlayici ayarini kontrol edin.

Sistem aniden ¢alismayi = Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir

durduruyor. engelle tikali OLMADIGINI kontrol edin. Engelleri
kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

= Sistemi korumak icin klima ani biylk gerilim
dalgalanmalarindan sonra isletimi durdurabilir.
Otomatik olarak yaklasik 3 dakika icinde calismaya
yeniden bagslar.

Hava akisi isletimi sirasinda | Ayar sicakhigina ulasilirsa hava akis hizi azaltilir ve

fan calismasi durur. isletim durdurulur. i¢ sicaklik yikseldiginde veya
dustiginde isletim otomatik olarak devam
edecektir.

Kanatlar hemen yon ic Unite kanatlarin konumunu ayarliyor. Kanatlar kisa

degistirmeye BASLAMIYOR. |zamanda hareket etmeye baslayacaktir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B |4 DAIKIN Kullanicr basvuru kilavuzu
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Ariza

Onlem

isletim kisa zamanda
BASLAMIYOR.

isletim durdurulduktan hemen sonra ON/OFF
butonuna basilmasi durumunda ya da mod
degistirilmisse. Sistemi korumak icin isletim 3 dakika
sonra baslayacaktir.

Sistem calisiyor ancak
sogutma veya Isitma
yetersiz.

= Hava debisi ayarini kontrol edin. Bkz. "5.4 Hava
debisi" [» 20].

= Sicaklik ayarini kontrol edin. Bkz. "5.3.1 isletim
modunu  baslatmak/durdurmak  ve  sicakhg
ayarlamak igin" [» 19].

= Hava akis yonindn uygun olup olmadigini kontrol
edin. Bkz. "5.5 Hava akis yoni" [» 20].

= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
engelle tikali OLMADIGINI kontrol edin. Engelleri
kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

= Hava filtrelerinin tikali olup olmadigini kontrol
edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "7 Bakim ve
servis" [» 37].

= Acik kapi veya pencereler var mi kontrol edin.
Rlzgarin iceri girmesini 6nlemek icin kapilari ve
pencereleri kapatin.

= Unitenin Econo veya Dis Unite sessiz isletiminde
calisip calismadigini kontrol edin. Bkz. "5.8 Econo
ve Dis Unite sessiz isletimi" [» 24].

= i¢c  Unitenin dogrudan altinda veya vyaninda
mobilyalarin  olup olmadigini  kontrol edin.
Mobilyalari tasiyin.

Sistem calislyor ancak
Isitma yetersiz (Uniteden
hava UFLENMI{YOR).

= Klima 1sitma isletimi icin 1siniyor olabilir. 1 ila 4
dakika bekleyin.

= Akis sesi duyuluyorsa, dis Unite buz ¢dzme
isletiminde olabilir. 4 ila 12 dakika bekleyin.

ACMA/KAPAMA
zamanlayici ayarlara uygun
olarak CALISMIYOR.

= Haftahk zamanlayici ve ACMA/KAPAMA
zamanlayici ayni zamana ayarli mi degil mi kontrol
edin. Ayari degistirin veya devre disi birakin. Bkz.
"5.10 KAPAMA/ACMA zamanlayici isletimi" [» 25]
ve "5.11 Haftalik zamanlayici isletimi" [» 27].

= Saatin ve haftanin glninin dogru ayarlanip
ayarlanmadigini  kontrol edin. Bkz. "4.4 Saat
hakkinda" [» 15].

Sogutma isletimi
SECILEMIYOR.

Sisteminizin yalniz isitma versiyonu OLMADIGINI
kontrol edin.

Isletim sirasinda anormal
bir calisma meydana
geliyor.

Simsek cakmasi veya radyo dalgalari nedeniyle
Unitede islev bozuklugu olusabilir. Kesiciyi OFF ve
tekrar ON konumuna getirin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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Ariza

Onlem

Unite kullanici

arabiriminden sinyalleri
ALMIYOR.

= Kullanici arabirimindeki pilleri kontrol edin. Bkz.
"4.2 Pilleri takmak icin" [» 14].

= Vericinin  dogrudan  glnes 1sigina  maruz
KALMADIGINI kontrol edin.

= Odada elektronik starter tipi floresan lambasi olup
olmadigini kontrol edin. Saticiniza bagvurun.

Kullanicr arabirim ekrani

bos.

Kullanici arabirimindeki pilleri degistirin.

Kullanicr arabiriminde bir
hata kodu gorintileniyor.

Yerel saticiniza basvurun. Hata kodlarinin ayrintil bir
listesi icin bkz. "8.2 Hata kodlarindan yola ¢ikarak
sorunlarin ¢ozUmd" [» 46].

Baska elektrikli aygitlar
calismaya basliyor.

Kullanici arabirimi sinyalleri baska aygitlari
calistiriyorsa, diger aygitlari uzaklastirin ve saticiniza
basvurun.

Yukaridaki

butin

maddeleri  kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz

gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin tam model
ismini (mimkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma tarihini (muhtemelen
garanti karti Gzerinde yazilidir) bildirin.

8.1 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler

8.1.1 Belirti: Su akisi gibi bir ses duyuluyor

8.1.2 Belirti: Bir Gfleme sesi duyuluyor

Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

= Bu sese, Unitenin icinde akan sogutucu akiskan neden olur.

= Bu ses, sogutma veya kurutma isletimi sirasinda Uniteden su akip gittiginde
ortaya cikabilir.

= Baska bir odadaki bir i¢ Unite isletimdeyken, Unite calismasa bile sogutucu klima

icinde akis yapar.

Bu ses, sogutucu akisinin yonu degistirildiginde (6rnegin, sogutmadan isitmaya

gecerken) olusturulur.

8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sicaklik degisimlerinden dolayl Unite boyutunda hafif genlesme veya daralma
meydana geldiginde bu ses cikar.

8.1.4 Belirti: Bir ishk sesi duyuluyor

Bu ses, buz ¢ozme isletimi sirasinda akan sogutucu akiskan tarafindan dretilir.

8.1.5 Belirti: Calisma veya bosta kalma sirasinda bir tiklama sesi duyuluyor

Bu ses, sogutucu akiskan kontrol valfleri veya elektrik pargalari calistigi zaman

aretilir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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8.1.6 Belirti: Bir el cirpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanin kapilari ve pencereleri kapaliyken harici bir cihazin (6rn. tahliye fani,
davlumbaz aspiratorli) oda disina hava emmesi sirasinda dretilir. Kapilari veya
pencereleri acin ya da cihazi kapatin.

8.1.7 Belirti: Bir Gniteden (ic tnite, dis Gnite) beyaz bugu cikiyor

Buz ¢ozme isleminden sonra sistem isitma isletimine gecis yaptirildiginda. Buz
¢ozme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

8.1.8 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu yeniden yayabilir.

8.1.9 Belirti: Klima isletimde degilken dis fan dontyor
= isletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi icin 30 saniye daha dénmeye
devam eder.

= Klima isletimde degilken. Dis sicaklik ¢ok ylUksek oldugunda, dis fan sistem
korumasi icin donmeye baslar.

8.2 Hata kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin ¢gzimu

Unite bir sorunla karsilasirsa, kullanici arayiiziinde bir hata kodu goriintilenir.
Sorunun anlasiimasi ve hata kodu sifirlanmadan 6nce onlemlerin alinmasi ¢ok
onemlidir. Bu islem yetkili bir montor veya saticiniz tarafindan gerceklestirilmelidir.

Bu bolimde tim olasi hata kodlari ve kullanici araytzinde gorinen aciklamalari
hakkinda genel bilgiler verilmistir.

Her bir hatanin ayrintili sorun giderme talimatlari icin, servis kilavuzuna bakin.

Kullanici arabirimi ile ariza teshisi

Kullanici arabirimi, i¢c Gniteden ariza ile ilgili bir hata kodu alabilir. Hata kodunu
sifirlamadan 6nce sorunu anlasiimasi ve dnlem alinmasi énem tasir. Bu islem yetkili
bir montor veya yerel saticiniz tarafindan gerceklestirilmelidir.

Kullanici arabirimindeki hata kodunu gérmek icin:
1 butonunu yaklasik 5 saniye basili tutun.
Sonug: Sicaklik gostergesi bolimiinde 08 yanip soner.
2 Sirekli bip sesi gelene kadar Uzerine tekrar tekrar basin.

Sonug: Kod simdi ekranda goruntulenir.

BiLGI
= Kisa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyusmayan kodlari belirtir.

= Kod ekranini iptal etmek igin iptal butonunu 5 saniye basili tutun.
Butona 1 dakika icinde basiimadigi zaman da kod ekrandan kaybolacaktir.

i

Sistem

Hata kodu Agiklama

8o Normal

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 4P518786-3F — 2020.05



8 | Sorun giderme

Hata kodu Aciklama

ug Sogutucu eksikligi

ug Asiri voltaj tespiti

Uy Sinyal iletimi hatasi (i¢ Gnite ile dis Unite arasinda)
uR ic/dis Ginite kombinasyon arizasi

i¢ tinite

Hata kodu Aciklama

A1 ic Ginite PCB anormalligi

RS Donma korumasi veya yiiksek basing kontroli
RS Fan motoru (DC motor) anormalligi

oy ic 151 esanjori termistér anormalligi

g Oda sicakhgi termistor anormalligi

Dis Uinite

Hata kodu Aciklama

A 4 yollu vana anormalligi

£ Dis Unite PCB anormalligi

£S Asiri yik aktivasyonu (kompresor asiri yiklenmesi)
£5 Kompresor kilidi

£ DC fan kilidi

F3 Desarj borusu sicaklik kontroli

F& Yiksek basing kontroli (sogutma modunda)
HO Kompresor sistemi sensorid anormal calisiyor
HE Konum sensori anormal calisiyor

H8 DC voltaj / akim sensori anormalligi

H9 Dis sicaklik termistor anormalligi

J3 Desarj borusu termistor anormalligi

J5 Dis I1sI esanjorl termistdr anormalligi

L3 Elektrikli parcalar isi hatasi

Ly Radyasyon kanadi sicaklk ytkselmesi

L5 inverter anlik asir akimi (DC)

Py Radyasyon kanat termistori anormalligi

8.3 Kablosuz baglanti adaptori icin sorun giderme

Asagidaki tabloda, bazi sorun nasil ele alinacagl kisaca agiklanmaktadir. Asagidaki
¢ozimlerden highiri yardimci olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS icin http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/ adresine gidin.
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8.4 Dis Unitedeki LED bazli problem ¢o6zme

Problem

Onlem

LED'lerin hicbiri yanmiyor

= Uniteyi

kullanici
calistirmayi deneyin.

araylzU ile

Uniteyi kapatip tekrar acin.

LED'lerin  uygulamada
olmadigindan emin olun.

devre disl

Adaptorin dogru takilip takilmadigini
kontrol edin.

Kablosuz LAN adaptor
yapilandirildiktan sonra lnite genel
bakis ekraninda ("Ana" ekran) kabloszu
LAN adaptori gorinmuyor.

GuUcUn acik oldugunu kontrol edin.

RUN LED'inin sabit yandigini kontrol
edin.

AP LED'i yaniyorsa, MODE dugmesine
2 saniye basarak RUN moduna gecin.

RUN LED'i yanip soniyorsa, WLAN
adaptorint  tekrar kablosuz aga
baglamayl deneyin. Kablosuz LAN
adaptorinin yonlendiriciye (Kablosuz
LAN erisim noktasl) yeterince yakin
oldugundan emin olun.

RUN LED'i yaniyorsa, akilli telefon
veya tabletin Kablosuz LAN adaptori
ile ayni kablosuz LAN agina bagl
oldugundan emin olun.

Adaptore dogrudan baglanti kurmaya
calisirken (AP modu), Kablosuz LAN
adaptord telefonun/tabletin
kullanilabilir Wi-Fi aglari listesinde
gorinmez.

AP LED'i
digmesine 2
moduna gegin.

AP LED'i yanip sonlyorsa, AP LED'i
yanana kadar bekleyin (yaklasik
1 dakika). Kablosuz LAN adaptori hala
baslatiliyor.

AP LED'i yaniyorsa, RUN moduna
gecmek icinMODE digmesine
2 saniye basin. Simdi AP moduna geri
gitmek icin MODE dugmesine tekrar
2 saniye basin. Bu proseddr, Kablosuz
LAN adaptorinin calistigi kablosuz
kanali degistirecektir. Gerekirse
tekrarlayin.

yanmiyorsa, MODE
saniye basarak AP

LED rengi Normal statii
Yesil Yanip sontyor
Kirmizi Kapali

{? Acik

Kullanici basvuru kilavuzu
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8 | Sorun giderme

Yanip sondyor

Kapall

Herhangi bir stati

2MXM serisi icin dis linite baski devre karti Gizerindeki LED

Yesil

Teshis

Mikro bilgisayar normal / LED-A

¥

Normal, i¢ Uniteyi kontrol edin

61

GucU kapatip tekrar acin. LED gosterge tekrar ederse,
dis Unite PCB'si arizaldir.

Glic besleme arizas!®

(a) Bazidurumlarda gecerli OLMAYABILIR. Servis kilavuzuna bakin.

3MXM, 4MXM, 5MXM serisi igin dis linite baski devre karti lizerindeki LED

Yesil Kirmizi Teshis

Mikro |Ariza tespiti

bilgisay

ar

normal

LED-A |LED1  |LED2 |LED3 |LED4  |LED5"”

{K [ ] o e [ ([ Normal, i¢ Uniteyi kontrol edin

{K {t? o {? {t? o Yiksek basing koruyucusu (kondenserde) veya disik
basing koruyucusu (evaporatérde) harekete gecmis veya
ic Unite 1s1 esanjori Unite calisirken veya bekleme
modundayken donmus

203 Lt o Lt o ] Asiri ylk rélesi harekete gecmis veya yiksek tahliye
borusu sicakligi®

{K [ {t? {? ] ] Kompresorin arizali baslamasi

{K [ ] {} o {} o Giris asirt akimi

2 S L L () () () Termistor veya akim trafosu anormalligi®

{K {} {} o {} o Anahtar kutusunun yiksek sicakhgi

{K o o o {t? o inverter devresi sogutucusunda yiksek sicaklik

20 3 ) () Lt ) ) Cikis asiri akimi®

20 S ° ° L1 Lt ° Sogutucu eksikligi®

20 3 Lt o o ] Ana devrenin alcak gerilimi veya anlik voltaj kaybi

{K {} o o o o Tersleyici solenoid vana anahtarlama hatasi

23 Lt Lt Lt Lt [ ] Fan motoru arizasi

{} — — — — ] GUcU kapatip tekrar acin. LED gosterge tekrar ederse, dis
Unite PCB'si arizalidir.

() — — — — () Glic besleme arizasi®

(a) LEDS sadece SMXM serisi icin kullanilabilir.
(b) Bazi durumlarda gegerli OLMAYABILIR. Servis kilavuzuna bakin.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B

Daikin oda klimasi
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9 | Bertaraf

9 Bertaraf

BiLDIRIM

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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10 | Sozlik

10 Sozluk

Satici
Urtiniin satis dagrticisidir.

Yetkili montér
Urlini monte etmeye yetkili teknik kisilerdir.

Kullanici
Uriintn sahibi ve/veya Griini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grtn veya Urtndn kullanildigr Glke icin gecerli ve yirirlikte olan
tUm uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel direktifler, kanunlar,
yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisin gerceklestirilmesini veya koordine edilmesini
saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grln veya uygulama icin hazirlanan ve montaj, yapilandirma ve
bakim calismalarini aciklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin hazirlanan ve ilgili Grinin nasil
kullanilacagini aciklayan kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda aciklandigi sekilde yerlestirilmesi/
monte edilmesi gereken etiketler, kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
llgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak trinle birlikte
kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
llgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak triinle birlikte
kullanilabilecek, ancak Daikin tarafindan URETILMEYEN cihazlardir.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin oda klimasi
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