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1.

VsSeobecna bezpeénostni
opatreni

A O této dokumentaci

Puvodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Bezpecnostni opatfeni popsana v tomto dokumentu zahrnuji velmi
dllezita témata. Peclivé je dodrzujte.
Instalace systému a vSechny cinnosti popsané v instalacni

pfiruéce a instaladni referenéni priruéce MUSI byt provedeny
autorizovanym instalaénim technikem.

1.1 Vyznam varovani a symbolt

NEBEZPECI

Oznaduje situaci, ktera bude mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

A NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznacuje situaci, ktera mize mit za nasledek usmrceni
elektrickym proudem.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

Oznacuje situaci, kterda mize mit za nasledek popaleni v
dusledku extrémné vysokych nebo nizkych teplot.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, kterd muze mit za nasledek
vybuch.

A VYSTRAHA

Oznacuje situaci, ktera mtze mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

UPOZORNENI

Oznaduje situaci, ktera mGze mit za nasledek leh&i nebo
stfedni zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

POZNAMKA

Oznaduje situaci, kterda mGze mit za nasledek poskozeni
zafizeni nebo majetku.

INFORMACE

Oznaduje uzite€né tipy nebo doplniujici informace.

Symbol Vysvétleni

[13]

PFed instalaci si prostudujte navod instalaci a
navod k obsluze a schémat zapojeni elektrické
kabelaze.

=~

Pfed provadénim udrzby nebo servisu si
prostudujte servisni pFirucku.

L]

Dal$i informace naleznete v navodu k instalaci a
uzivatelské prirucce.

1.2 Pro uzivatele
= Pokud si NEJSTE jisti zplsoby obsluhy jednotky, kontaktujte

svého instala¢niho technika.

= Tento spotfebi¢ muze byt pouzivan détmi star§imi 8 let a osobami

se snizenymi  psychickymi, smyslovymi ¢i  mentalnimi
schopnostmi, nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud je nad
nimi zajistén dohled nebo jim byly pfedany pokyny tykajici se
obsluhy tohoto spotfebie bezpe¢nym zplsobem a rozuméji
veskerym nebezpegim. Déti si NESMi se zaFizenim hrat. Citéni a
uzivatelska udrzba NESMI byt provadény détmi bez dozoru.

VYSTRAHA

Pro zabranéni urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= NEOVLADEJTE jednotku mokryma rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE Z&dné predméty
obsahujici vodu.
@ POZNAMKA
>y = Na horni stranu  (horni  desku) jednotky
NEPOKLADEJTE 2&dné pfedméty ani pfistroje.
= Na horni stranu jednotky NESEDEJTE,

NEVYLEZEJTE, ani NESTOUPEJTE.

Referenéni uzivatelska pFirucka
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2 O tomto dokumentu

= Jednotky jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

]

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty se NESMi
pfidavat do netfidéného domovniho odpadu. NEPROVADEJTE
demontéz systému sami: demontaz systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatnich ¢asti zafizeni musi byt provedena v souladu
s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Jednotka musi byt likvidovana ve specializovaném zavodé, aby
jeji casti mohly byt opakované pouzity, recyklovany nebo
regenerovany. Zajistite-li spravnou likvidaci vyrobku, pomuzete
ochrané pfed pfipadnymi negativnimi dasledky pro Zivotni
prostfedi a dopady na lidské zdravi. Dal$i informace vam
poskytne instala¢ni technik nebo mistni prodejce.

= Baterie jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

To znamena, Ze baterie se NESMIi pfidavat do netfidéného
domovniho odpadu. Je-li vedle symbolu vytist€na chemicka
znacka, dana chemicka znacka znamenad, Ze baterie obsahuje
tézky kov ve vysSi nez urcité koncentraci.

Mozné chemické znacky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadni baterie musi byt zlikvidovany ve specializovaném
recyklaénim zafizeni. Zajistite-li spravnou likvidaci baterii,
pomuzete ochrané pred pfipadnymi negativnimi disledky pro
zivotni prostfedi a dopady na lidské zdravi.

2 O tomto dokumentu

Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto vyrobku. Prosime o nasledujici:

= Pfed spusténim uzivatelského rozhrani si peclivé prectéte
dokumentaci, abyste zajistili co nejlepsi vykon zafizeni.

= Uschovejte dokumentaci pro pozdéjsi pouziti.
Uréeno pro:

Koncovi uzivatelé

INFORMACE

Tento spotfebi€ je uréen k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uZzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= VSeobecna bezpecnostni opatieni:

= Bezpeclnostni pokyny, které si musite precist pfed spusténim
svého systému

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitfni jednotky)
= Navod k obsluze:

= Rychla pfiru¢ka pro zakladni pouziti

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini vnitfni jednotky)
= Referencni prirucka pro uzivatele:

= Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro
zakladni a pokrocilé pouziti

= Format: Soubory v digitélni podobé naleznete na strankach
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho technika.

Pavodni dokumentace je napsana v anglictiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

2.1 Prehled referenéni uzivatelské
priru¢ky
Kapitola Popis

VSeobecna bezpecnostni Bezpecnostni pokyny, které si

upozornéni MUSITE prostudovat pred uvedenim
do provozu

O dokumentaci Jaka dokumentace je k dispozici
uzivateli

O systému = Soucasti

= Uzivatelské rozhrani

Pfed uvedenim do provozu |Opatfeni pfed uvedenim do provozu

Provoz Ovladani systému

Usporny rezim a optimalni  |Uspora energie

rezim provozu

Udrzba a servis Jak udrzovat a servisovat jednotku

Odstrafiovani problém Co délat v pfipadé probléma

Likvidace ZpUsob likvidace systému
Slovnik Definice pojmu
3 O systému

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je niz§i nez 70 dB(A).

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo R32 (je-li to vhodné) uvnitt této jednotky je mirné
hoflavé. Informujte se v technickych udajich venkovni
jednotky, kde je uveden typ pouzivaného chladiva.

A VYSTRAHA

= Jednotku neupravujte, nedemontujte, nerozebirejte,
neinstalujte znovu ani neopravujte vlastnimi silami,
protoZze nespravna demontaz nebo instalace mohou
zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

= V pfipadé nahodného Uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny ohen. Samotné
chladivo je nejedovaté a bezpeéné. Chladivo R410A je
nehoflavé, zatimco R32 je mirné horlavé, ale pokud se
pfi nahodném Uniku do mistnosti dostane do blizkosti
hoflavych plynd z tepelnych ventilator(, plynovych
vaficd atd., mize dojit ke vzniku jedovatych plynd. .
Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu vzdy nejdfive ovéfte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

@ POZNAMKA

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni i
pFisluSenstvi mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem,
zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poskozeni zafizeni.
Pouzivejte pouze prisluSenstvi, volitelné vybaveni a
nahradni dily vyrobené nebo schvalené Daikin.

3.1 Soucasti

INFORMACE

Nasledujici obrazek je uveden jako priklad a NEMUSI
odpovidat rozvrzeni vaseho systému.
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ed uvedenim do provozu

Vnitfni jednotka

Venkovni jednotka

User interface

PFivod vzduchu

Vzduchovy vyvod

Chladici potrubi a elektricka kabelaz

Odpadni potrubi

Zemnici vodi¢ uréeny k uzemnéni venkovni jednotky jako
prevence proti Urazu elektrickym proudem.

TQ 0D Q20T QO

A

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, tyeky ani jiné predméty. NESNIMEJTE bezpe&nostni
ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mize zpUsobit traz.

A

UPOZORNENI

= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti fidici jednotky.

= NEDEMONTUJTE c¢elni panel. Nékteré ¢asti uvnitf
fidici jednotky mohou byt pfi dotyku nebezpecné a
mohlo by dojit k poruse zafizeni. O kontrolu a
nastaveni vnitfnich ¢asti pozadejte svého prodejce.

POZNAMKA

Ovladaci panel ovladae necistéte pomoci benzinu,
rozpou$tédel ani chemickou prachovkou atd. Panel by se
mohl zbarvit nebo by se mohl zacit odlupovat jeho lak. Je-li
silné znecistén, navihéete hadfik neutralnim disticim
prostfedkem rozpusténym ve vodé, dobfe ho vyzdimejte a

3.2

Uzivatelské rozhrani

UPOZORNENI

= NIKDY se nedotykejte vnitfnich ¢asti fidici jednotky.

= NEDEMONTUJTE ¢elni panel. Nékteré c¢asti uvnitf
fidici jednotky mohou byt pfi dotyku nebezpecné a
mohlo by dojit k poruse zafizeni. O kontrolu a
nastaveni vnitfnich ¢asti pozadejte svého prodejce.

Tato uzivatelska pfirucka vam poskytne prehled hlavnich funkci
systému.

Postupujte podle uzivatelské pFiru¢ky pro uzivatelské rozhrani, kde
naleznete informace o zobrazeni a tlacitka uzivatelského rozhrani.

4

Pred uvedenim do provozu

A

VYSTRAHA

Tato jednotka obsahuje elektrické soucasti
povrchy.

a horké

A

VYSTRAHA

Pred spusténim jednotky zkontrolujte, zda byla instalace
provedena spravné instalaénim technikem.

UPOZORNENI

Neni zdravé vystavovat svij
proudéni vzduchu na dlouho.

organismus pfimému

UPOZORNENI

Pokud se systémem pouzivate hofak, dostate¢né mistnost
vétrejte, zabranite tim nedostatku kysliku.

A
A
A

UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEJTE v dob&, kdy v mistnosti
pouzivate insekticid ur€eny k vykufovani. Chemikalie by se
mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

®

POZNAMKA

Napajeni zapnéte nejméné 6 hodin pfed zahajenim
provozu, aby bylo napajeni pfivedeno k ohfevu klikové
skFiné, chranite tim také kompresor.

5

Provoz

panel jim vycistéte. Panel vytfete dosucha suchym
hadrem.

POZNAMKA
Ke stisknuti tlacitka na uzivatelském rozhrani nikdy
nepouzivejte tvrdé a SpiCaté predméty. Mohli byste

poskodit uzivatelské rozhrani.

POZNAMKA

Za elektrické vedeni uzivatelského rozhrani netahejte, ani
ho nezaplétejte. Vysledkem by mohla byt chybna funkce
jednotky.

5.1 Provozni rozsah
Kombinace s venkovni jednotkou R410A viz nasledujici tabulka:
Venkovni Chlazeni Topeni
jednotky
RR71~125 ﬁﬂ —-15~46°C DB -
[ ]
@ﬂ 18~37°C DB -
12~28°C WB
RQ71~125 ﬁﬂ —-5~46°C DB -9~21°C DB
[ ]
-10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB

Referenéni uzivatelska pfirucka
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6 Usporny rezim a optimalni rezim provozu

Venkovni Chlazeni Topeni
jednotky
RXS25~60 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
) -16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 Qﬂ 10~46°C DB —-15~24°C DB
° -16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
AMXS68-80 | -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 Qﬂ -15~50°C DB -19~21°C DB
° —-20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 ﬁ g -15~46°C DB —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 Qg -5~46°C DB —14~21°C DB
° -15~15°C WB
10~27°C DB

@g 20~37°C DB

14~28°C WB

Kombinace s venkovni jednotkou R32 viz nasledujici tabulka:

(a) Aby se predeslo moznosti kondenzace par a odkapavani
vody z jednotky. Je-li teplota nebo vlhkost mimo uvedené
meze, mohou sepnout pojistna zafizeni jednotky a
klimatiza¢ni zafizeni nemusi pracovat.

6 Usporny rezim a optimalni
rezim provozu

A UPOZORNENI

NIKDY nevystavujte malé déti, rostliny ani zvifata pfimému
proudéni vzduchu.

A VYSTRAHA

NEUMISTUJTE predméty pod vnitini nebo vné&jsi jednotku,
pokud by mohly zvlhnout. Jinak mohou kondenzace na
jednotce ¢i na potrubi chladiva, znecisténi vzduchového
filtru nebo zaneseni odpadu zplsobit odkapavani, které
muze znedistit nebo poskodit predmét pod jednotkou.

@ POZNAMKA

Systém NEPOUZIVEJTE k jinym neZ stanovenym uceltim.
Aby nedochédzelo ke zhorSeni kvality danych predmétd,
NEPOUZIVEJTE jednotku ke chlazeni pfesnych nastroj,
potravin, rostlin, zvifat ani uméleckych dél.

A UPOZORNENI

Systém NEPOUZIVEJTE v dob&, kdy v mistnosti
pouzivate insekticid ur€eny k vykufovani. Chemikalie by se
mohly usadit v jednotce, coz by ohrozilo zdravi osob
precitlivélych na tyto chemikalie.

A VYSTRAHA

Pobliz klimatizaéni jednotky nikdy NEUMISTUJTE spreje

Venkovni Chlazeni Topeni
. B s hoflavym obsahem. V opacném pripadé muize dojit k
jednotky L
pozaru.
2MXM50 Qﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
° - . . - . - .
3MXMA0~68 _16~18°C WB Pro fadnou funkci systému dodrzujte nasledujici pravidla.
AMXM68~80 18~32°C DB 10~30°C DB - Be’hem c.:hlazenl’ m.IStrIOStI zamezte [VJrlme.mu'sIunecnlmu svitu do
mistnosti vhodnymi zaclonami nebo Zaluziemi.
SMXMS0 « Casto vétrejte. Casté pouzivani vyzaduje, aby uzivatelé v&novali
RXM25~60 .Qg -10~46°C DB -15~24°C DB zvl&stni pozornost vétrani.
-16~18°C WB » Dvefe a okna nechavejte zaviené. Zustanou-li dvefe nebo okna
Ez ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB oteviena, vzduch bude proudit z mistnosti a ucinnost chlazeni a
topeni bude klesat.
RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB = Mistnost NECHLADTE ani NEVYHRIVEJTE ptili§. Udrzovani
° _21~18°C WB teploty na pfimé&fené urovni poméaha Setfit energii.
18~32°C DB 10~30°C DB = Pobliz vstupu nebo vystupu vzduchu z jednotky NIKDY
neumistujte zadné predméty. Mohlo by to zplsobit snizeny Gcinek
RZAG71~140 g —20~52°C DB ~19,5~21°C DB topeni/chlazeni nebo zastaveni provozu.
'D o = Pokud jednotku NEBUDETE delSi dobu pouzivat, vypnéte hlavni
-20~15,5°C WB P . S g ) A
vypina¢ jednotky. Je-li spina¢ hlavniho sitového napgjeni
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB zapnuty, jednotka spotfebovava elektfinu. Hlavni vypina¢ zapnéte
12~28°C WB 6 hodin pfed opakovanym uvedenim jednotky do provozu; zajistite
RZASG71~140 Ej ﬂ -15~46°CDB | -14~21°C DB tak jeji hladky chod.
° . pw L exi s om0 v e .
—15~15,5°C WB Prl thkostlu\v/ysm ngz 80% nebo v pfipadé ucpaného odtoku se
jednotka muze orosit.
20~37°C DB 10~27°C DB L
= Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se citili pfijemné. Mistnost
14~28°C WB neprehfivejte a nepodchlazujte. Nez teplota mistnosti dosahne
Vnitfni vihkost <80%® nastavené teploty, chvili to trva. Zvazte pouZiti moZnosti
nastaveni asovace.
bl e = Nastavte smér proudéni vzduchu, abyste se vyhnuli proudéni
.ﬁg Venkovni teplota studeného vzduchu a jeho shromazdovani na podlaze, nebo
horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop béhem chlazeni
@g Vnitfni teplota nebo vysou$eni, nebo dolld béhem topeni.)
= Zabrante v8ak pfimému proudéni vzduchu na osoby v mistnosti.
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Referenéni uZivatelska priru¢ka
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7 Udrzba a servis

7

71

Udrzba a servis

Prehled: udrzba s servis

Instalaéni technik musi provést ro¢ni udrzbu.

O plnéni chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny

NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675
Typ chladiva: R410A

Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 2087,5

A

VYSTRAHA

Pro zabranéni urazu elektrickym proudem nebo pozaru:
= Jednotku NEOPLACHUJTE.
= NEOVLADEJTE jednotku mokryma rukama.

= Na jednotku NEPOKLADEJTE
obsahujici vodu.

zadné predméty

UPOZORNENI

Po del$im pouzivani zkontrolujte podlozku jednotky a jeji
instalace, zda nejsou poSkozeny. V pfipadé poskozeni by
mohla jednotka spadnout a zpusobit Uraz.

®

POZNAMKA

V Evropé se emise sklenikovych plynt celkové naplné
chladiva v systému (vyjadfené v ekvivalentnich tunach
CO,) pouzivaji ke stanoveni intervalll udrzby. Postupujte
podle pfisludné legislativy.

Vzorec pro vypocet emisi sklenikovych plynd: Hodnota
GWP chladiva x celkovy objem chladiva [kg] / 1000

Podrobné&jsi informace  si
provadgéjiciho instalaci.

vyzadejte od podniku

UPOZORNENI

NEDOTYKEJTE se Zeber vyméniku tepla. Zebra jsou ostra
a mohli byste se pofezat.

®

POZNAMKA

PFi Cisténi tepelného vyméniku odmontujte rozvadéci skfin
a motor ventilatoru. Voda nebo Cistici prostfedek by mohly
poskodit izolaci elektronickych soucasti a zpusobit jejich
spaleni.

VYSTRAHA

R410A je nehoflavé chladivo a R32 je mirné hoflavé
chladivo, které normalné neunikaji. Jestlize chladivo
unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s otevienym
plamenem horéku, topenim nebo vaficem, muize to
zpUsobit vznik pozaru (v pfipadé R32) nebo nebezpecénych
plynt.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a
obratte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou
jednotku.

Jednotku nepouzivejte, dokud servisni technik nepotvrdi,
Ze byla dokoncena oprava mista, kde dosSlo k uniku
chladiva.

VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s
chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné Gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, ze chladivo v systému je bez zapachu.

POZNAMKA

Udrzba MUSI byt provadéna autorizovanym instaladnim
technikem nebo servisnim zastupcem.

Doporucujeme provadét udrzbu alespon jednou rocné.
Platna legislativa vS§ak mlze vyZzadovat krat$i intervaly
udrzby.

UPOZORNENI

Pred pfistupem k terminalovym zafizenim se ujistéte, Ze je
vypnuto veskeré napajeni.

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

PFi cisténi klimatizacniho zafizeni nebo vzduchového filtru
zastavte provoz a vypnéte vSechna napajeni. Jinak by
mohlo dojit k Urazu elektrickym proudem.

A

VYSTRAHA

PFi praci na vyvySenych mistech ze zebfiku je tfeba
postupovat opatrné.

7.2

Cisténi odtokové vany

Vycistéte odtokovou vanu, aby NEBYLA ucpana nebo zaprasena.

7.3

7.31

Cisténi vzduchového filtru, mrizky
sani, vystupu vzduchu a
venkovnich panelt

Cisténi vzduchového vystupu a
venkovnich panelt

VYSTRAHA

Vnitfni jednotku CHRANTE pred vihkosti. Mozny dopad:
Uraz elektrickym proudem nebo poZar.

®

POZNAMKA

» NEPOUZIVEJTE benzin, benzen, fedidla, lestici prasky
ani kapalné insekticidy. Mozny dopad: Ztrata barvy
nebo deformace.

« NEPOUZIVEJTE vodu nebo vzduch o teploté vy$si nez
50°C. Mozny dopad: Ztrata barvy nebo deformace.

« Pfi omyvani past vodou nikdy pasy NEDRHNETE
silou. Mozny dopad: Odlupovani povrchové vrstvy.

Vycistéte meékkou latkou. Pokud skvrny nelze snadno odstranit,
pouzijte vodu nebo neutralni Cistici prostfedek.

7.3.2

Cisténi vzduchového filtru

Interval ¢isténi vzduchového filtru:

» Pravidlo: Cisténi kazdych 6 mésict. V pfipadé velmi vysokého
znecisténi vzduchu v mistnosti zvyste Cetnost Cisténi.

= V zavislosti na nastaveni muZe uZivatelské rozhrani zobrazovat
oznameni CAS VYCISTIT VZDUCHOVY FILTR. Vygistéte
vzduchovy filtr, jakmile se takové hlaseni zobrazuje.

= Jestlize jiz nelze filtr dokonale vygistit od nelistot, vymérite jej
(= volitelna moznost).

Cisténi vzduchového filtru:

Referenéni uzivatelska pFirucka
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8 Odstranovani problému

1 Vyjméte vzduchovy filtr. Zatlacte haky a vytahnéte filtr, jak je
znazornéno na obrazku nize. (2 haky u typu 25/35, 3 haky u
typu 50/60)

sani vzadu

sani dnem
PN

2 Vycistéte vzduchovy filtr. Pouzijte vysava¢ nebo omyjte
vodou. Je-li vzduchovy filtr velmi znecistény, pouzijte jemny
karta¢ a neutralni Cistici prostredek.

Vysuste vzduchovy filtr ve stinu.

Vzduchovy filtr znovu instalujte. Zahaknéte filtr za klapku a
upevnéte jej ke hlavni jednotce stisknutim hakl smérem dold.

sani vzadu sani dnem

5 Zapnéte napajeni.
6 Stisknéte tladitko RESETOVANi SYMBOLU FILTRU.

Vysledek: Oznameni CAS VYCISTIT VZDUCHOVY FILTR zmizi z
uzivatelského rozhrani.

7.4  Udrzba pied del$im vypnutim

Napfiklad na konci sezony.

= Nechte vnitfni jednotky pracovat zhruba pll dne pouze v rezimu
ventilatoru, aby se vysusil vnitfek jednotek.

= Vypnéte napajeni. Zobrazeni uzivatelského rozhrani zmizi. Je-li
sitové napajeni zapnuté, klimatizac¢ni jednotka odebira urcitou
energii i tehdy, neni-li systém v provozu.

= Vydcistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek. Potfebujete-li vycistit
vzduchové filtry a skfifi vnitfni jednotky, kontaktujte instalaéniho
technika nebo personal udrzby. Tipy pro udrzbu a postupy Cisténi
jsou uvedeny v instalacni/uzivatelské pfiru¢ce vyhrazenych
vnitfnich  jednotek. =~ Nezapomerite nainstalovat vycisténé
vzduchové filtry do stejné pozice.

= Vyjméte baterie z uZivatelského rozhrani.

7.5  Udrzba po del$im vypnuti

Napfiklad na zacatku sezony.

= Zkontrolujte a odstrante vSechno, co by mohlo zakryt nasavani a
vyfukovani vzduchu vnitfnich a venkovnich jednotek.

= ZKkontrolujte, zda je spravné zapojeno zemnéni.

= Zkontrolujte, zda nedoslo k pferuseni vodice. V pfipadé problém(
se obratte na mistniho prodejce.

= Vycistéte vzduchové filtry vnitfnich jednotek. Potfebujete-li vycistit
vzduchové filtry a skfin vnitfni jednotky, kontaktujte instalacniho
technika nebo personal udrzby. Tipy pro udrzbu a postupy ¢isténi
jsou uvedeny v instalacni/uzivatelské pfiru€ce vyhrazenych
vnitfnich  jednotek.  Nezapomerite nainstalovat  vycisténé
vzduchoveé filtry do stejné pozice.

= Hlavni vypina¢ napajeni zapnéte nejméné 6 hodin pred
obnovenim provozu jednotky. Zajistite tak hladky chod zafizeni.
lhned po zapnuti napajeni se zobrazi na displeji uzivatelského
rozhrani zakladni informace.

8 Odstranovani problému

Jestlize se vyskytne jedna z nasledujicich poruch, ucifite nize
uvedena opatfeni a kontaktujte vaSeho prodejce.

A VYSTRAHA

Objevi-li se jakkoliv neobvykly jev (napfiklad zapach
po spaleniné apod.), jednotku zastavte a vypnéte
napajeni.

Dal$i provoz zafizeni za takovych okolnosti muze zpusobit
poruchu, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisni technik.

Jestlize systém NEPRACUJE spravné s vyjimkou vySe uvedenych
pfipadd a Zzadna z vySe uvedenych poruch neni evidentni,
zkontrolujte systém podle nasledujicich postupu.

Porucha Mira
Systém vibec = Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napajeni.
nepracuje. Pockejte na obnoveni napajeni. Jestlize

za provozu dojde k preruSeni dodavky
energie, systém se po obnové napajeni
znovu spusti automaticky.

= Zkontrolujte, zda nevyhorela pojistka,
nebo zda obvod nerozpojil jistiC.
Vyménte pojistku nebo v pfipadé potfeby
vynulujte jisti¢.

= Jsou v dalkovém ovladaci baterie?

= Je Casovac nastaven spravné?

FDXM25~60F3V1B(9)
Délené klimatiza¢ni systémy
4P543324-1 - 2018.07
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8 Odstranovani problému

Porucha Mira

Systém pracuije, ale = Zkontrolujte, zda né&jaka prekazka
chlazeni nebo ohfev nezakryva nasavani nebo vyfukovani
jsou nedostatecné. vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky.
Odstrante prekazky a zajistéte volny
pratok vzduchu. .

= Zkontrolujte, zda neni  zaneseny
vzduchovy filtr. O vycisténi vzduchového
filtru pozadejte svého prodejce.

= Kontrola nastaveni
uzivatelska prirucka
uzivatelského rozhrani.

teploty. Viz
pouzitého

= Zkontrolujte, zda je nastaven spravny
Uhel proudéni vzduchu. Viz uzivatelska
prirucka pouzitého uzivatelského
rozhrani.

= Zkontrolujte, zda je nastaveni otacek
ventilatoru v poloze nizkych otacek. Viz
uZivatelska priruc¢ka pouzitého
uzivatelského rozhrani.

= Zkontrolujte, zda nejsou otevieny dvefe
nebo okna. Zaviete dvefe nebo okna,
zabrarite vyméné vzduchu v mistnosti s
okolim.

= Zkontrolujte, zda do mistnosti nesviti
slunce. Pouzijte zaclony nebo Zaluzie.

= Tepelny zdroj v mistnosti je pfilis silny
(b&hem chlazeni). Vykon chlazeni kles3a,
je-li tepelny zisk mistnosti pfilis velky.

= Zkontrolujte, zda v mistnosti neni béhem
operace chlazeni pfili§ velky pocet osob.
Zkontrolujte, zda tepelny zdroj v
mistnosti neni pfilis silny.

Provoz jednotky se = Zkontrolujte, zda neni  zaneseny
nahle pferusi. vzduchovy filtr. Vyc¢isténi vzduchového
(Provozni kontrolka filtru vam zajisti prodejce (viz kapitola
provozu blika). udrzba v pfiru€ce vnitfni jednotky).

= Zkontrolujte, zda né&jaka prekazka
nezakryva nasavani nebo vyfukovani
vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky.
Odstrarite prekazky a prepnéte jisti¢ mezi
stavy OFF a ON. Jestlize kontrolka blika,
obratte se na svého prodejce.

= Zkontrolujte, zda vSechny vnitini jednotky
pfipojené k venkovni jednotce v systému
vice jednotek pracuji ve stejném rezimu.

Bé&hem provozu = Nasledkem plsobeni blesku nebo
pracuje zafizeni radiovych vin muze dojit k poruse funkce
nespravné. klimatizacniho zafizeni. Prepnéte jisti¢

mezi stavy OFF a ON.

Jestlize ani po kontrole v§ech vySe uvedenych bodl nelze odstranit
problém vlastnimi silami, obratte se na instalacniho technika a
popiste mu pfiznaky, uvedte nazev modelu jednotky (pokud mozno
s vyrobnim ¢&islem) a datum instalace (pravdépodobné uvedeno na
zaruénim listu).

8.1 Priznaky, které NEJSOU znamkou
poruchy systému

Nasledujici pfiznaky NEJSOU poruchami systému:

8.1.1 Priznak: Systém nepracuje

= Systém se nespusti samocinné ihned po stisknuti tlacitka ON/OFF
(ZAP/VYP) uzivatelského rozhrani. Sviti-li kontrolka provozu,
klimatizaéni jednotka pracuje spravné. Systém se nespustil
automaticky ihned, protoZze bezpecénostni zafizeni systému chrani
klimatiza¢ni jednotku pred pretizenim. Klimatizacni jednotka se po
3 minutach znovu automaticky zapne.

= Klimatiza¢ni jednotka se nespusti samocinné ihned po zapnuti
napajeni. Pockejte 1 minutu, dokud se mikropocita¢ nepfipravi na
provoz.

= Klimatiza¢ni jednotka se nespusti ihned po vraceni tlacitka
nastaveni teploty po stisknuti do puvodni polohy. Systém se
nespustil automaticky ihned, protoze bezpecnostni zafizeni
systému chrani  klimatizaéni  jednotku pfed pfetizenim.
Klimatiza¢ni jednotka se po 3 minutach znovu automaticky zapne.

= Venkovni jednotka se zastavila. Divodem je, Ze teplota mistnosti
dosahla nastavené teploty. Jednotka pfepne na provoz
ventilatoru. (s ] (ikona externiho ovladani) se zobrazi na
uzivatelském rozhrani a skuteCny rezim provozu se liSi od
nastaveni uzivatelského rozhrani. V pfipadé zapojeni vice
jednofazovych modelli vykonavéa mikropocita¢ nasledujici kontrolu
podle provozniho rezimu jinych vnitfnich jednotek.

= Rychlost ventilatoru se liSi od nastaveni. Stisknutim tlacitka k
ovladani rychlosti ventilatoru se jeho rychlost nezméni. Jestlize v
rezimu ohfevu dosahne teplota mistnosti nastavené teploty nebo
maximalni kapacity, venkovni jednotka se zastavi a vnitfni
jednotka pracuje v rezimu pouhé ventilace (nizké otacky
ventilatoru). V pfipadé vice jednotek pracuje vnitfni jednotka
alternativné v rezimu zastaveného ventilatoru a v rezimu pouhého
chodu ventilatoru (LL = nizké otagky). Ugelem je, aby chladny
vzduch neproudil z jednotky pfimo na osoby v mistnosti.

8.1.2 Priznak: Z jednotky vychazi bila mlha
(vnitini jednotka)

= Béhem chlazeni je vysoka vihkost vzduchu (na prasnych mistech
nebo mistech s obsahem oleje). V pfipadé vysokého znecisténi
vnittku  vnitfni  jednotky je rozloZeni teploty v mistnosti
nerovnomérné. Vnitfek vnitfni jednotky je tfeba vygistit. Informace
o CiSténi jednotky si vyzadejte od svého prodejce. Tuto €innost
smi provadét vyhradné kvalifikovany servisni technik.

= Klimatizaéni jednotka se pfepnula do rezimu topeni po operaci
odmrazovani. Vlhkost vznikla odmrazovanim jednotky se odpafuje
a unika.

8.1.3 Priznak: Z jednotky vystupuje prach

Jednotka se pouziva poprvé po dlouhé dobé. Do jednotky se béhem

necinnosti dostal prach.

8.1.4 Priznak: Jednotka muze vydavat pachy

Jednotka muze pohlcovat pachy z mistnosti, nabytku, cigaret atd. a

poté je opét vydavat.

8.1.5 Priznak: Provoz jednotky se nahle prerusil
(kontrolka provozu sviti)

Klimatiza¢ni jednotka se mulze zastavit, aby chranila systém v
dasledku velkych vykyvd napéti v siti. Jednotka znovu automaticky
zahaji provoz zhruba po 3 minutach.

8.1.6 Priznak: Venkovni ventilator se otaci, i
kdyz je klimatizacni jednotka mimo
provoz

= Po zastaveni provozu. Ventilator venkovni jednotky se otaci i
nadale zhruba 30 sekund; u¢elem je ochrana systému.

Referenéni uzivatelska pfirucka
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9 Likvidace

= Kdyz klimatiza¢ni jednotka neni v provozu. Je-li venkovni
teplota pfili§ vysoka, ventilator venkovni jednotky se za¢ne otacet;
Ucelem je ochrana systému.

8.1.7 Pfriznak: Nahle skon¢i ohfivani a
zaslechneme zvuk teéeni kapaliny

Systém se zbavuje ndmrazy na venkovni jednotce. Je nutné pockat
zhruba 3 az 8 minut.

9 Likvidace

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pFislunymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

10 Slovnik pojmu

TUV = tepla uzitkova voda
Tepla voda pouzitda v jakémkoliv typu budovy pro ucely
domacnosti.

Tepl.vyst. vody = Vystupni teplota vody
Teplota vody na vystupu z tepelného Cerpadla.

Prodejce
Obchodni distributor vyrobku.

Autorizovany instala¢ni technik
Odborné zplsobila osoba, ktera je kvalifikovana k instalaci
vyrobku.

Uzivatel
Osoba, ktera vlastni vyrobek, nebo jej pouziva.

Platna legislativa
Veskeré mezinarodni, evropské, statni a mistni nafizeni,
zakony, vyhlasky nebo predpisy, které jsou relevantni a
platné pro urcity vyrobek nebo oblast.

Servisni firma
Kvalifikovana firma, ktera maze provadét nebo koordinovat
pozadovany servis jednotky.

Instalaéni navod
Navod pro urCity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
instalovat, konfigurovat a udrzovat v dobrém stavu.

Navod k obsluze
Navod pro urcity vyrobek nebo aplikaci vysvétlujici, jak jej
pouzivat.

Prislusenstvi
Stitky, navody, informadni listy a vybaveni, které je
dodavano s vyrobkem a které musi byt instalovano dle
pokynU v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybaveni
Vybaveni vyrobené nebo schvalené spolecnosti Daikin,
které je mozné kombinovat s vyrobkem dle pokynl v
doprovodné dokumentaci.

Mistni dodavka
Vybaveni, které NENI vyrobené spole&nosti Daikin, které je
mozné kombinovat s vyrobkem dle pokynt v doprovodné
dokumentaci.

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN
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