DAIKIN

4

Kayttajan viiteopas

Jaetut ilmastointilaitteet

FDXM25F3V1B
FDXM35F3V1B
FDXM50F3V1B
FDXM60F3V1B

FDXM25F3V1B9
FDXM35F3V1B9
FDXMS50F3V1B9 Kayttajan viiteopas
FDXM60F3V1B9 Jaetut ilmastointilaitteet

Suomi



Sisallysluettelo

Sisallysluettelo
1 Yleiset varotoimet 2
1.1 Tietoja asiakirasta.........cccovviieiiiiie e 2
111 Varoitusten ja symbolien merkitys .. . 2
1.2 KAYHEJAIE ..o 2
2 Tietoa tasta asiakirjasta 3
2.1 Kayttajan viiteopas lyhyesti..........cccoeiiiiiiiiiiiicce 3
3 Tietoja jarjestelmasta 3
3.1 KOMPONENLt ..o 3
3.2 KAyHOlittYME . ..o 4
Ennen kayttoa
Kaytto
5.1 Toiminta-alue..........ccooooiiiiii s 4
Energiansaasto ja toiminnan optimointi
Kunnossapito ja huolto
71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto..............ccccccceiiiiiin. 6
7.2 Tippavesialtaan puhdistaminen..........c.cccocoeiiiiieiiiiiieceee 6
7.3 limansuodattimen, imuséaleikdn, ilman ulostulon ja ulkoisten
paneelien puhdistaminen ... 6
7.3.1 liman ulostulon ja ulkoisten paneelien puhdistaminen 6
7.3.2 limansuodattimen puhdistaminen ............ccccccceeevinenn. 6
7.4 Huolto ennen pitkaa kayttamattdmyyskautta.... 7
7.5 Huolto, kun laite on ollut pitkdan kayttdmattémana.................. 7
8 Vianetsinta 7
8.1 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelmén toimintahairidita ............... 8
8.1.1 Oire: Jarjestelma ei toimi 8
8.1.2 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua
(SISAYKSIKKO) ... 8
8.1.3 Oire: Yksikosta tulee polya ..........ccccoooeeeiiiiiieiiiiieee 8
8.1.4  Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja...........cccceeevennne 8

8.1.5 Oire: Toiminta loppuu &akillisesti (toimintavalo palaa).. 8
8.1.6  Oire: Ulkotuuletin pyérii, kun ilmastointilaite ei ole

EOIMINNASSA ... 8
8.1.7 Oire: Lammitystoiminta loppuu yhtakkia, ja kuuluu
ViIrtaava 8aNi.........coeviiiiiii e 8

9 Havittdaminen

10 Sanasto

1 Yleiset varotoimet

1.1 Tietoja asiakirjasta
= Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet
ovat kdannoksia.

= Tassa asiakirjassa olevat varotoimet kasittelevat erittain tarkeita
aiheita. Noudata niité huolellisesti.

= Jarjestelman asennus seka kaikki asennusoppaassa ja asentajan
viiteoppaassa kuvatut toimenpiteet TULEE suorittaa valtuutetun
asentajan toimesta.

111 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALAMISEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai
paleltumaan aarimmaisen kuumien tai kylmien lampatilojen
vuoksi.

B

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

A VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
keskivaikeaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

@ HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja
omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttéopas ja kytkentdohje ennen
asennusta.

3]

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

&y

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

L]

1.2 Kayttajille

= Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kaytetdan, ota yhteytta
asentajaan.

Tata laitetta saavat kayttda vahintdan 8-vuotiaat lapset ja henkildt,
joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen
kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietamysta, jos
he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta
kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat. Lapset EIVAT saa
leikkia laitteella. Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja
kayttajan huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS

Sahkoiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkéa marilla kasilla.

= ALA aseta mitdén nesteiti siséltavia esineité yksikén
paalle.

@ HUOMIOITAVAA

= ALA aseta mitién esineité tai laitteita yksikon paélle.

« ALA kiipea yksikon paélle tai istu tai seiso sen paalla.
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2 Tietoa tasta asiakirjasta

= Yksikoissa on seuraava symboli:

|

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. ALA yrita purkaa jarjestelméa
itse: jarjestelman purku sekd kylmaaineen, oljyn ja muiden
materiaalien kasittely on jatettava valtuutetun asentajan tehtavaksi
sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot taytyy kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siita, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdmaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004 %).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd varten. Huolehtimalla siita,
ettd kaytetyt paristot havitetddn asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle.

2 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme Kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttoliittyman kayttéa, jotta
voisit varmistaa parhaan mahdollisen kayton.

= Sailyta asiakirja myohempaa kayttdéa varten.
Kohdeyleis6
Loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekd maallikoiden kayttoon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
kayttoa

= Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttoopas:

= Pikaopas peruskayttéon

= Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttajan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttéon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.

21 Kayttajan viiteopas lyhyesti

Luku Kuvaus

Yleiset varotoimet Turvallisuusohjeita, jotka on luettava

ennen kayttéa

Tietoja asiakirjasta Kayttajalle tarkoitetut asiakirjat

Tietoja jarjestelmasta = Komponentit

= Kayttoliittyma

Ennen kayttoa Toimenpiteet ennen kayton

aloittamista

Toiminta Jarjestelman kayttdminen

Energiansaasto ja toiminnan |Energian saastdminen
optimointi

Kunnossapito ja huolto Yksikdn kunnossapito ja huolto

Vianetsinta Mita taytyy ongelmien esiintyessa

Havittdminen Miten jarjestelméa havitetaan

Sanasto Termien maaritelmat
3 Tietoja jarjestelmasta

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

A VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytéssa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

A VAROITUS

= Alda muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Itse kylmaaine on taysin turvallista ja
myrkytonta. R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on
hieman tulenarkaa, mutta ne muodostavat myrkyllista
kaasua, jos niita paasee vuotamaan huoneeseen,
jossa on tuuletinlammittimistd, kaasuliesista tms.
tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisalaitteiden vaara asennus tai liittminen
saattaa aiheuttaa sdhkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kayta vain lisdvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

3.1 Komponentit

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki ja se El valttamattéd vastaa
jarjestelmasi kaaviota.
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4 Ennen kayttoa

Sisayksikkd

Ulkoyksikkd

Kayttoliittyma

limanotto

limanpoisto

Kylmaaineputkisto ja séhkoliitanta

Tyhjennysputki

Ulkoyksikdn maakaapeli sahkoiskujen ehkaisemiseksi.

TQ 0D Q20T QO

A

HUOMIO

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisd&nmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A

HUOMIO
= ALA koskaan kosketa saatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisélld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairidita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

3.2

Kayttoliittyma

HUOMIO
= ALA koskaan kosketa saatimen sisdosia.

» ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélléd olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairidita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tassa kayttboppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Katso tietoja kayttolittyman naytosta ja painikkeista kayttoliittyman
kayttdoppaasta.

4

Ennen kayttoa

A

VAROITUS

Tama yksikko sisaltad sahkoisia ja kuumia osia.

A

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttda,
suorittanut asennuksen oikein.

ettd asentaja on

A HUOMIO
Pitkallinen  altistuminen ilmavirralle on terveydelle
haitallista.

A HUOMIO
Happivajeen valttdmiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos
polttimen  sisaltdvaa laitetta  kaytetddn  yhdessa
jarjestelman kanssa.

Q HUOMIO
ALA kéytd jarjestelmda, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi

keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkiléiden terveyden.

®

HUOMIOITAVAA

Muista kytkea virta paalle vahintaan 6 tuntia ennen kayttoa
kompressorin  suojaamiseksi ja jotta kampikammion
lammitin saa virtaa.

HUOMIOITAVAA

Ala pyyhi saatimen kayttépaneelia bentseenilld, tinnerilla,
kemiallisella pélyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,

5

5.1

Kaytto

Toiminta-alue

kastele  pyyhe vedelld laimennetulla  neutraalilla . ) L o
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli Katso seuraava taulukko, jos yhdistelmassa on R410A-ulkoyksikko:
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella. Ulkoyksikét Jashdytys Lammitys
HUOMIOITAVAA RR71~125 ﬁg -15~46°C DB -
°
Ald milloinkaan paina kayttolittyman painiketta kovalla, 1 °C DB
suipolla esineella. Kayttoliittyma saattaa vaurioitua. @ﬂ 8~37°C -
12~28°C WB
HUOMIOITAVAA RQ71~125 Dﬂ _5~46°C DB —9~21°C DB
Ala milloinkaan veda tai kierra kayttoliittyman sahksjohtoa. e _10~15°C WB
Yksikko saattaa menna epakuntoon.
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 Qﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
[ ]
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Ulkoyksikot Jadhdytys Lammitys 6 Energiansaasto ja toiminnan
2MXS50 Dg 10~46°C DB —-15~24°C DB . . g
. optimointi
-16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB A HUOMIO
Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan
3MXS40~68 Dg -10~46°C DB —15~24°C DB iimavirralle.
o
4MXS68~80 -16~18°C WB
VAROITUS
5MXS90 Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB Lj; o
ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikon alle mitéan sellaista, joka
RZQG71~140 _15~50°C DB —19~21°C DB saattaa ka.stua.. Muuten y!(siké')n .tai. kylméai.nequkien
° kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
—20~15,5°C WB tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
@g 18~37°C DB 10~27°C DB olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.
12~28°C WB @ HUOMIOITAVAA
RZQSG71~140 .Qﬂ —15~46°C DB —14~21°C DB Ala Kiyta jarjestelmdd muihin  tarkoituksiin. Laadun
-15~15,5°C WB heikkenemisen  valttdmiseksi  ald kaytd yksikkéa
20~37°C DB 10~27°C DB tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jadhdytykseen.
14~28°C WB
RZQ200~250 Dg -5~46°C DB —14~21°C DB A HUOMIO
[ ) P
-15~15°C WB ALA  kayta _jéi"rjestelr?éé,_ kun "kéiytetééh "_huoneen_
20~37°C DB 10~27°C DB kaa“s.L.Jtus.t.yyppls.ta .hyont.elusmyr.kkya. Yk3|kk09n y0|
kerdantyd kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
14~28°C WB yliherkkien henkildiden terveyden.

Katso seuraava taulukko, jos yhdistelmassa on R32-ulkoyksikko:

Ulkoyksikot Jaahdytys Lammitys
2MXM50 Q ﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
3MXM40~68 ¢ -16~18°C WB
4MXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
5MXM90
RXM25~60 Dg —-10~46°C DB —15~24°C DB

° -16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 D g —20~52°C DB —20~24°C DB
° -21~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 Dg -20~52°C DB -19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB —14~21°C DB
¢ -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%®@
Symboli |Selitys
Ulkolampdtila

S

o

Sisalampatila

(a)

Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estéamiseksi
yksikosta. Jos ilman lampétila tai kosteus on mainittujen
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika
ilmastointilaite valttamatta toimi.

A VAROITUS

Al3 aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti

toimisi oikein.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaahdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkddn kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittdmista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentdd jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al3 ja&hdyta tai lammitd likaa. Lampétila-asetuksen pitdminen
kohtuullisella tasolla auttaa saastamaan energiaa.

= Al3 koskaan aseta mitdan esinettd yksikon ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentda lammitys/
jaahdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kaanna paavirtakytkin pois paaltd, kun yksikkod ei kayteta
pitkahkdon aikaan. Kun paavirtakytkin on paalla, yksikkd kuluttaa
sahkdéa. Kytke virta padlle 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistysta, jotta yksikko toimii oikein.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

= Sdada huoneldmpétila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitéden. Valta liiallista [Bmmitysta tai jaahdytystd. Huomaa,
ettd asetetun huoneldmpédtilan saavuttaminen voi kestaa jonkin
aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttda.

= Saada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa
tai kattoa vasten l[Amminta ilmaa. (Yl6s kattoon jadhdytys- tai
kuivauskayton aikana ja alas lammityskayton aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.
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7 Kunnossapito ja huolto

7 Kunnossapito ja huolto

71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paéasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675
Kylmaainetyyppi: R410A

limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittamiseen. Noudata
soveltuvaa lainsdadantoa.

Kasvihuonekaasupaastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on hieman
tulenarka kylmaaine. Ne eivat yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason liekin kanssa,
seurauksena voi olla tulipalo (R32:n tapauksessa) tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteytta laitteen myyjaan.

Ala  kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehda valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdadn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

A HUOMIO

Muista katkaista kaikki virransy6tét ennen paatelaitteiden
kasittelemista.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tét ennen
iimastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten  seurauksena  voi olla  sadhkoisku ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkda marilla kasilla.

= ALA aseta mitdén nesteita siséltavia esineité yksikén
padlle.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikké voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMIO

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

@ HUOMIOITAVAA

Kun puhdistat lammoénvaihdinta, muista irrottaa kytkinrasia
ja tuuletinmoottori. Vesi tai pesuaine saattaa heikentaa
elektronisten komponenttien eristystd ja aiheuttaa niiden
palamisen.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tydskenneltéessa.

7.2 Tippavesialtaan puhdistaminen

Puhdista tippavesiallas, jotta se El tukkeudu tai tule pdlyiseksi.

7.3 Iimansuodattimen, imusaleikon,
ilman ulostulon ja ulkoisten
paneelien puhdistaminen

7.31 liman ulostulon ja ulkoisten paneelien
puhdistaminen

A VAROITUS

ALA anna sisdyksikon kastua. Mahdollinen seuraus:
sahkaisku tai tulipalo.

@ HUOMIOITAVAA

- ALA  kéytd bensiinia, bentseenid,  tinnerig,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hyonteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

« ALA k&yta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 50°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

» ALA hankaa voimakkaasti, kun peset siiped vedella.
Mahdollinen seuraus: Pinnan tiiviste saattaa
kuoriutua pois.

Puhdista pehmealla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3.2 limansuodattimen puhdistaminen

Milloin ilmansuodatin taytyy puhdistaa:

= Nyrkkisaanté: Puhdista 6 kuukauden valein. Jos huoneen ilma on
hyvin likaista, puhdista useammin.

= Asetusten mukaan kaukosaatimessa voi nakya TIME TO CLEAN
AIR FILTER -ilmoitus. Puhdista ilmansuodatin, kun ilmoitus tulee
nakyviin.

Kayttéjan viiteopas
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8 Vianetsinta

= Jos lika ei lahde pois, vaihda ilmansuodatin (= lisédvaruste).
limansuodattimen puhdistaminen:

1 Irrota ilmansuodatin. Paina koukkuja ja veda suodatin ulos
alla olevan kuvan mukaisesti. (2 koukkua tyypeissa 25 ja 35 tai
3 koukkua tyypeissa 50 ja 60)

imu takana imu pohjassa

2 Puhdista ilmansuodatin. Kaytd poélynimuria tai pese vedella.
Jos ilmansuodatin on erittain likainen, kdyta pehmeaa harjaa ja
neutraalia puhdistusainetta.

Kuivaa ilmansuodatin varjossa.

Kiinnita ilmansuodatin uudelleen. Ripusta suodatin lapan
taakse ja kiinnitd suodatin paayksikkéén samalla, kun painat
koukkuja alas.

imu takana imu pohjassa

7.5 Huolto, kun laite on ollut pitkaan
kayttamattomana

Esim. kauden alussa.

= Tarkasta ja poista kaikki, mika voi tukkia sisa- ja ulkoyksikoiden
tulo- ja poistoventtiilit.

= Tarkista, ettd maadoitus on kytketty oikein.

= Tarkista, onko jokin johdin katkennut. Ota yhteytta jalleenmyyjaan,
jos ongelmia esiintyy.

= Puhdista sisayksikéiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta
asentajaan tai huoltohenkil66n, jos sisayksikon ilmansuodattimet
ja kotelot taytyy puhdistaa. Kunkin sisayksikon asennus/
kayttdoppaassa on kunnossapitovihjeitd ja puhdistusohjeita.
Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

= Kaanna virtakytkin paalle kuusi tuntia ennen kuin laite otetaan
uudelleen kayttdon, jotta yksikko toimii moitteettomasti. Heti virran
kytkemisen jalkeen kayttoliittyman naytté tulee nakyviin.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy teettaa

Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen
eikd mikaan em. vioista ei ole ilmennyt), tutki jarijestelma seuraavan
ohjeen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide
Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
) . ollenkaan. Odota, ettd sahkd palautuu paalle. Jos
5 Kytke virta paalle. sahkokatkos tapahtuu kayton aikana,
6 Paina FILTER SIGN RESET -painiketta. jarjestelma  kaynnistyy ~automaattisesti
o uudelleen, kun virta palaa.
Tulos: TIME TO CLEAN AIR FILTER -ilmoitus katoaa
kaukosaatimesta. = Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin aktivoitunut. Tarvittaessa
ey an vaihda sulake tai nollaa katkaisin.
7.4 Huolto ennen pitkaa L _ _
.. ve  mgg = Onko kaukosaatimeen laitettu paristot?
kayttamattomyyskautta o _
= Onko ajastinasetus oikea?
Esim. kauden lopussa.
= Anna sisayksikdiden kdyda vain tuuletinkaytdssa noin puoli paivaa
niiden sisaosien kuivaamiseksi.
= Kytke virta pois paalta. Kayttolittyman nayttd sammuu. Kun
paavirta on paalla, iimastointilaite kayttda jonkin verran sahkoa,
vaikka se ei olisi toiminnassa.
= Puhdista sisayksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta
asentajaan tai huoltohenkil6dn, jos sisayksikon ilmansuodattimet
ja kotelot taytyy puhdistaa. Kunkin sisdyksikon asennus/
kayttdboppaassa on kunnossapitovihjeitda ja puhdistusohjeita.
Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.
= Poista kayttoliittyman paristot.
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Kéayttajan viiteopas
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8 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide

Jarjestelma toimii, = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman
mutta jagdhdytys- tai tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
l@ammitysteho on Poista mahdolliset esteet ja varmista,
riittdmaton. etta ilma paasee virtaamaan vapaasti.

= Tarkista, onko ilmansuodatin
tukkeutunut. Pyyda jalleenmyyjaa
puhdistamaan ilmansuodatin.

= Tarkista lampdtila-asetus. Katso
kayttoliittyman opas.

= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma
oikea. Katso kayttoliittyman opas.

= Tarkista, onko tuulettimen nopeus
asetettu alhaiselle nopeudelle. Katso
kayttoliittyman opas.

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

= Tarkista, paaseekd aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen. Kaytad verhoja tai
salekaihtimia.

= Tarkista, onko huoneen lampdlahde liian
korkea (jadhdytettaessd). Jaahdytysteho
laskee, mikali huoneeseen syntyy liikaa
lampda.

= Tarkista, onko huoneessa
jaadhdytystoiminnan aikana liilan suuri
maara oleskelijoita. Tarkista, onko
huoneessa liian voimakas lammdnlahde.

Toiminta loppuu = Tarkista, onko ilmansuodatin
akillisesti. (Toiminnan tukkeutunut. Pyyda jalleenmyyjaa
merkkivalo vilkkuu.) puhdistamaan ilmansuodatin  (katso
sisayksikon oppaan kohta "Huolto").

= Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman
tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
Poista mahdolliset esteet ja kytke
katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen
ON-asentoon. Jos valo vilkkuu edelleen,
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

= Tarkista, toimivatko kaikki usean laitteen
jarjestelmassad  ulkoyksikkéon  liitetyt
sisayksikot samassa tilassa.

Epanormaali toiminto |= Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
tapahtuu kayton toimintahairioita iimastointilaitteessa.
aikana. Kytke  katkaisin ~ OFF-asentoon ja
uudelleen ON-asentoon.

Jos kaikkien ylld olevien tarkastuksien jalkeen ongelman
korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

8.1 Oireet, jotka EIVAT ole

jarjestelman toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:
8.1.1 Oire: Jarjestelma ei toimi

= limastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttdliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos toimintavalo syttyy,
iimastointilaitteen kunto on normaali. Se ei kaynnisty heti
uudelleen, koska sen turvalaitteet reagoivat estadkseen

limastointilaite ei kdynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paalle.
Odota 1 minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

limastointilaite ei kaynnisty uudelleen heti, kun lampédtilan
asetuspainike palautetaan alkuperaiseen asentoonsa painamisen
jalkeen. Se ei kaynnisty heti uudelleen, koska sen turvalaitteet
reagoivat estdakseen jarjestelman ylikuormituksen. limastointilaite
kaynnistyy automaattisesti uudelleen 3 minuutin kuluttua.

Ulkoyksikké on pysahtynyt. Tama johtuu siitd, ettd huoneen
lampotila on saavuttanut valitun lampétilan.  Yksikkd  siirtyy
tuuletintoimintoon. (ulkoinen ohjaus -kuvake) nakyy
kayttolittymassa, ja todellinen toiminta poikkeaa kayttoliittyman

asetuksesta. Monijakomalleissa  mikrotietokone  suorittaa
seuraavan ohjauksen muiden sisayksikdiden toimintotilan
mukaan.

= Tuulettimen nopeus on eri kuin asetettu. Tuulettimen
nopeudensaatopainikkeen painaminen ei muuta tuulettimen
nopeutta. Kun huoneen lampdétila saavuttaa asetetun lampétilan
lammitystilassa tai yksikon maksimikapasiteetti saavutetaan,
ulkoyksikkd lopettaa toiminnan ja sisayksikkd toimii vain
tuuletintilassa (tuulettimen hidas nopeus). Monijakotapauksessa
sisayksikon tuuletin toimii vuorotellen tuulettimen pysaytystilassa
ja vain tuuletintilassa (LL = tuulettimen hidas nopeus). Tama estaa
vilean ilman puhaltamisen suoraan huoneessa olevien
henkildiden paalle.

8.1.2 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kosteus on suuri jadhdytyksen aikana (rasvaisissa ja polyisissa
paikoissa). Jos sisayksikon sisapuoli on erittdin likainen, huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikdn sisdosat
pitéd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjalta tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkiloa.

= Kun ilmastointilaite on vaihdettu lammitystoimintaan
sulatustoiminnon jalkeen. Jaanpoistosta syntyva kosteus muuttuu
hoyryksi ja poistuu laitteesta.

8.1.3 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkda kaytetddn ensimmaisen kerran pitkddn aikaan. Tama
johtuu siita, etta yksikk6on on paassyt pdlya.

8.1.4 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

8.1.5 Oire: Toiminta loppuu dkillisesti
(toimintavalo palaa)

limastointilaite saattaa pysahtya jarjestelman suojelemiseksi suuren
jannitevaihtelun takia. Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin
3 minuutin kuluttua.

8.1.6 Oire: Ulkotuuletin pyorii, kun
ilmastointilaite ei ole toiminnassa

= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyOrimista noin
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampdtila on
erittain  korkea, ulkotuuletin alkaa py6ria  jarjestelman
suojelemiseksi.

8.1.7 Oire: Lammitystoiminta loppuu yhtakkia,
ja kuuluu virtaava aani

jarjestelman ylikuormituksen. limastointilaite kaynnistyy
automaattisesti uudelleen 3 minuutin kuluttua. Jérjestelmé poistaa huurretta ulkoyksikéstd. Odota noin  3—
8 minuuttia.
Kayttajan viiteopas DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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9 Havittaminen

9 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

10 Sanasto

Kv = Kuuma vesi
Lammin vesi, jota kaytetadn minka tahansa tyyppisessa
rakennuksessa kotitalouskayttoon.

LVL = Lahtoveden lampétila
Lampopumpun lahtéveden lampdtila.

Jélleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkild,joka on patevd asentamaan
tuotteen.

Kayttaja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja
paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvéksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN
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