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1 Opc¢e mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

= Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.

= Mijere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne
teme, stoga ih pazljivo slijedite.

Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priru¢niku za
postavljanje i u referentnom vodi¢u za instalatera MORA izvesti
ovlasteni instalater.

111 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Oznaduje situaciju koja rezultira smrcu ili teSkom ozljedom.

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom
opashim po Zivot.

>

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama
zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

B

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

B>

UPOZORENJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom
ozljedom.

>

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili
srednje teSkom ozljedom.

> B

OBAVIJEST

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati ostecenjem
opreme ili imovine.

e

INFORMACIJE

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

=

Simbol Objasnjenje

Prije postavljanja, procitajte priru¢nik za
postavljanje i rukovanje, i list uputa za ozi¢enje.

Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih
zadataka, procitajte servisni priru¢nik.

8=

Za vise informacija pogledajte referentni vodi¢ za
instalatera i korisnika.

L[]

—
L —T

1.2 Za korisnika

= Ako NISTE sigurni kako se rukuje uredajem, obratite se
instalateru.

= Uredaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s
nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju
upute o uporabi od uredaja na siguran nacin i razumiju ukljuéene
rizike. Djeca se NE SMIJU igrati s uredajem. Ciséenje i korisnicko
odrzavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

A UPOZORENJE
Za sprecavanije strujnog udara ili pozara:
= NE ispirite jedinicu vodom.
= NE rukujte jedinicom mokrim rukama.

= NE stavljajte nikakve predmete s vodom na jedinicu.

@ OBAVIJEST

= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
ploCu jedinice.

= NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na
nju.
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2 O ovom dokumentu

= Uredaji su oznaceni sljede¢im simbolom:

]

To znaci da se elektricni i elektronicki proizvodi NE SMIJU mijesati
s ostalim nerazvrstanim kuéanskim otpadom. Sustav NE
pokuSavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s
rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima morate
prepustiti ovlaStenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s
vazec¢im zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog
odlaganja ovog proizvoda pomazete u spreCavanju mogucih
negativnih posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje. ViSe informacija
zatrazite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

= Baterije su oznacene sljede¢im simbolom:

To zna¢i da se baterje NE SMIJU mijeSati s ostalim
nerazvrstanim kuéanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut
kemijski simbol, taj kemijski simbol znaci da baterija sadrzi teSke
metale iznad odredene koncentracije.

Moguce oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

iskoriStene baterije se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi
za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja
iskoridtenih baterija pomazete u sprjeCavanju mogucih negativnih
posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje.

2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

= Prije  upotrebe korisnicCkog sucelja  pazljivo
dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.

procitajte

= Cuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.
Ciljana publika

Krajnji korisnici

m INFORMACIJE

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaca:

= Opce mjere opreza:

= Sigurnosne upute koje morate procitati prije rukovanja
sustavom

= Format: Papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
* Priru€nik za rukovanje:

= Brzi vodi¢ za osnovnu upotrebu

= Format: Papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
= Referentni vodi¢ za korisnika:

= Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i
naprednu upotrebu

= Format: Digitalne datoteke na adresi http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronaci na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
instalatera.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.

21 Korisni¢ki referentni vodi¢ na prvi
pogled
Poglavlje Opis

Opc¢e mjere opreza Sigurnosne upute koje MORATE

procitati prije pustanja u rad

O dokumentaciji Koja dokumentacija postoji za

korisnika

O sustavu = Sastavni dijelovi

= Korisni¢ko sucelje

Prije pustanja u rad Sto uginiti prije pogetka rada

Operacija Kako rukovati sustavom

Stednja energije i optimalan |Kako $tedjeti energiju
rad

Odrzavanje i servisiranje Kako odrzavati i servisirati jedinicu

Otklanjanje smetnji Sto uginiti u sluaju poteskocéa

Zbrinjavanje otpada Kako zbrinjavati otpisani sustav

Tumac pojmova Definicija izraza

3 O sustavu

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo R32 (ako je primijenjeno) u ovoj
jedinici je blago zapaljivo. O tipu rashladnog sredstva koje
se koristi procitajte u priru¢niku vanjske jedinice.

A UPOZORENJE

= Ne pokuSavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti,
preinaciti ili ponovo postaviti klima uredaj, jer
nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze prouzrociti
udar struje ili pozar. Obratite se svom trgovcu.

= Ako sluéajno procuri rashladno sredstvo, pazite da
nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo samo
po sebi je potpuno sigurno i nije otrovno. Rashladno
sredstvo R410A nije zapaljivo, a R32 je blago zapaljivo,
ali proizvodi otrovni plin ako slu¢ajno procuri u
prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijaca, plinskog
kuhala itd. Neka uvijek struéno osoblje servisa provjeri
je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog
pustanja u rad.

@ OBAVIJEST

Nepravilno postavljanje ili pri€vr§¢ivanje opreme ili
dodatnog pribora moze izazvati strujni udar, kratki spoj,
curenje, pozar ili druga oste¢enja opreme. Upotrebljavajte
samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne
dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.

3.1 Sastavni dijelovi

INFORMACIJE

Sljedeca ilustracija je primjer i mozda NE odgovara izgledu
vaseg sustava.
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4 Prije pustanja u rad

Cjevovod rashladnog sredstva i elektricno ozi¢enje
Cijev za kondenzat

Vanjsku jedinicu uzemljite da se sprije¢i opasnost od
strujnog udara.

a Unutarnja jedinica
b Vanjska jedinica

¢ Korisni¢ko sucelje
d Ulaz zraka

e lzlaz zraka

f

9

h

A OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, Sipke ili druge predmete u ulazne
ili izlazne ispuhe. NEMOJTE uklanjati zastitu ventilatora.
Buduc¢i da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat ¢e
povredu.

A OPREZ

= NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

= NEMOJTE skidati prednju plo¢u. Neki dijelovi unutra su
opasni za dodirivanje, a moze se desiti i kvar uredaja.
Za provjeru i podeSavanje unutarnjih dijelova obratite
se dobavljacu.

OBAVIJEST

Nemojte upravljacku plo€u upravljaa brisati benzinom,
razriedivaem, krpicama natopljenim kemikalijama itd.
Plo¢a moze izgubiti boju ili se moze oguliti premaz. Ako je
jako prljava, natopite krpicu u vodu s neutralnim
deterdZentom, dobro ju ocijedite i obriSite plo€u. BriSite
suhom tkaninom.

OBAVIJEST

Tipke na korisnickom sucelju nikada ne pritiSéite tvrdim,
Siljastim predmetom. Korisni¢ko sucelje se moze ostetiti.

OBAVIJEST

Nikada ne potezite ili zavrcite elektrinu Zicu korisni¢kog
sucelja. To moze izazvati kvar uredaja.

3.2 Korisni¢ko sucelje

OPREZ
= NIKADA ne dodirujte unutarnje dijelove upravljaca.

= NEMOJTE skidati prednju plo¢u. Neki dijelovi unutra su
opasni za dodirivanje, a moze se desiti i kvar uredaja.
Za provjeru i podesSavanje unutarnjih dijelova obratite
se dobavljacu.

Ovaj priru¢nik za rad ¢e dati samo osnovni pregled glavnih funkcija
sustava.

Pogledajte u priruéniku za rukovanje korisnickim suceljem
informacije o predoc¢niku i tipkama korisni¢kog sucelja.

4 Prije pustanja u rad

A UPOZORENJE

Ova jedinica sadrzi elektricne i vrele dijelove.

A UPOZORENJE

Prije pustanja jedinice u rad, provjerite da je instalater
pravilno izvrSio instalaciju.

OPREZ

Za VasSe zdravlje nije dobro dugotrajno izlaganje tijela
strujanju zraka.

A\
A OPREZ
A

Da biste izbjegli smanjenje kisika, dostatno provjetravajte
prostorije ako se sustav upotrebljava uz uredaje s
plamenikom.

OPREZ

NEMOJTE ukljucivati sustav ako koristite insekticid za
sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i
ugroziti zdravlje onih koji su preosjetlivi na takve
kemikalije.

@ OBAVIJEST

Kako biste imali napajanje na grijacu kucista radilice i
zastitili kompresor, svakako ukljucite napajanje 6 sati prije
pocetka rada.

5 Rad

5.1 Raspon rada

Za kombinaciju s vanjskom jedinicom R410A, pogledajte slijedecu
tablicu:

Vanjske Hladenje Grijanje
jedinice
RR71~125 .ﬁ[g —-15~46°C DB —
@ﬂ 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 Dﬂ —-5~46°C DB —-9~21°C DB
b -10~15°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB

Referentni vodi¢ za korisnika
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6 Stednja energije i optimalan rad

Unutarnja vlaga

<80%@

Simbol

Objasnjenje

Sl

Vanjska temperatura

Vanjske Hladenje Grijanje Simbol Objasnjenje
jedinice Qﬂ Unutarnja temperatura
RXS25~60 Qg -10~46°C DB —15~24°C DB
°
-16~18°C WB (a) Da se izbjegne kondenzacija i kapanje iz jedinice. Ako su
S S temperatura ili vlaznost izvan opsega zadanog ovim
@g 18~32°C DB 10~30°C DB uvjetima, ukljugit ée se sigurnosne naprave i klima uredaj
nec¢e modi raditi.
2MXS50 Qﬂ 10~46°C DB —15~24°C DB
°
-16~18°C WB .
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB 6 Stednja energije i optimalan
rad
3MXS40~68 Dﬂ -10~46°C DB —15~24°C DB
°
4MXS68~80 ~16~18°C WB A OPREZ
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB NIKADA ne izlazite malu djecu, biljke ili Zivotinje izravnom
strujanju zraka.
RZQG71~140 —-15~50°C DB -19~21°C DB
° A UPOZORENJE
-20~15,5°C WB s P . L
. . NEMOJTE stavljati ispod unutrasnje i/ili vanjske jedinice
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB nista Sto bi se moglo smociti. U protivnom, kondenzacija
12~28°C WB na jedinici ili rashladnim cijevima, necistoca filtra za zrak ili
RZQSG71~140 _15~46°C DB _14~21°C DB zacepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smoditi ili
oﬁg ostetiti predmete koji se nalaze ispod.
-15~15,5°C WB
/| -ercoe 10-27°C DB @ OBAVIJEST
14~28°C WB NEMOJTE koristiti sustav klima uredaja za druge namjene.
S S Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE
RZQ200~250 .ﬁﬂ —5~46°C DB —14~21°C DB upotrebljavati za rashladivanje preciznih instrumenata,
-15~15°C WB hrane, biljaka, zivotinja ili umjetnina.
@g 20~37°C DB 10~27°C DB OPREZ
14~28°C WB A
gcC NEMOJTE ukljucivati sustav ako koristite insekticid za
Za kombinaciju s vanjskom jedinicom R32, pogledajte slijedeéu sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i
tablicu: ugroziti zdravlje onih koji su preosjetlivi na takve
kemikalije.
Vanjske Hladenje Grijanje
jedinice A UPOZORENJE
2MXM50 .Qg —-10~46°C DB -15~24°C DB U blizini klima uredaja NEMOJTE odlagati spremnik sa
3MXM40~68 _16~18°C WB zapaljivim rasprSivacem i NEMOJTE koristiti rasprSivace
(sprejeve). To moze prouzrociti pozar.
AMXM68~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
Obratite paznju na slijedece mjere opreza kako biste osigurali da
SMXM30 sustav pravilno radi.
RXM25~60 -10~46°C DB —15~24°C DB - . . ) ) "
° = Sprijecite da izravno suncevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom
-16~18°C WB hladenja, zavjesama ili Zaluzinama.
@g 18~32°C DB 10~30°C DB » Cesto prozradujte. DuZe koriStenje zahtijeva posveéivanje
posebne paznje provjetravanju.
RZAG35~60 .Dg —20~52°C DB —20~24°C DB « Drzite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu
-21~18°C WB otvoreni, zrak ¢e strujati van iz prostorije i smanjivati ucinak
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB hladenja ili grijanja.
= Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno.
RZAG71~140 Dﬂ —-20~52°C DB -19,5~21°C DB Odrzavanje temperature na umjerenoj razini pomaze u Stednji
° .
~20~15,5°C WB energye.
18~37°C DB 10~27°C DB = NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za
@g zrak na jedinici. To moze prouzro€iti smanjeni ucinak grijanja/
12~28°C WB hladenia ili zaustaviti rad uredaja.
RZASG71~140 .Dg —15~46°C DB -14~21°C DB = Iskljucite glavno napajanje prekidacem na jedinici kada se uredaj
—15~15,5°C WB NE Koristi duze vrijeme. Ako je elektricna sklopka ukljucena,
20~37°C DB 10~27°C DB jedinica troSi struju. Da biste osigurali nesmetan rad uredaja,
@ﬂ ukljucite sklopku glavnog napajanja 6 sati prije pustanja uredaja u
14~28°C WB rad.

= Jedinica se moze znojiti kada je vlaga ve¢a od 80% ili kada je
izlazni otvor izljeva zacepljen.
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7 Odrzavanje i servisiranje

= Za udoban okoli§ pravilno podesite temperaturu prostorije.
Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hladenje. Uzmite u obzir da je
potrebno neko vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost
zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogucnosti
podesavanja timera.

= Podesite smjer strujanja zraka da se izbjegne skupljanje hladnog
zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu
tijekom hladenja ili susenja, a tijekom grijanja ga usmijerite prema
dolje.)

= lIzbjegavaijte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.

7 Odrzavanje i servisiranje

71 Pregled: odrzavanje i servisiranje
Instalater mora provesti godiSnje odrzavanje.

O rashladnom sredstvu

Proizvod sadrzi fluorirane staklenicke plinove. NE ispustajte plinove
u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GEP): 675
Vrsta rashladnog sredstva: R410A

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 2087,5

@ OBAVIJEST

U Europi se, emisija staklenic¢kih plinova cijelog punjenja
rashladnog sredstva u sustavu (izrazena u tonama CO,-
ekvivalent) koristi za odredivanje rokova odrzavanja.
Pridrzavajte se vazecih zakona.

Formula za izracun predtlaka emisija stakleni¢kog
plina: GWP vrijednost rashladnog sredstva x Ukupna
koli¢ina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

ViSe informacija zatrazite od svog instalatera.

A UPOZORENJE

R410A je nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je blago
zapaljivo; ta sredstva normalno ne cure. Ako rashladno
sredstvo curi u prostoriju i dode u dodir s plamenikom,
grijacem ili Stednjakom moze dovesti do pozara (u slucaju
R32) ili do stvaranja $tetnog plina.

Iskljucite sve uredaje za grijanje plamenom, prozracite
prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili ureda;j.

Nemojte upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi da je
popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog
sredstva.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili ¢iS¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

OBAVIJEST

Odrzavanje MORA provoditi ovlasteni instalater ili servisni
tehnicar.

Preporuéujemo da obavite odrzavanje najmanje jednom
godiSnje. Medutim, vazec¢i zakonski propisi mogu
zahtijevati krace rokove odrzavanja.

A OPREZ

Prije dodirivanja bilo koje priklju¢ne stezaljke, obavezno
iskljucite sve sklopke elektricnog napajanja.

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

Da biste ocistili klima uredaj ili filtar za zrak, svakako
zaustavite rad i prekinite svako elektricno napajanje. U
protivnom, moze doc¢i do udara struje Sto ¢e uzrokovati
povredu.

A UPOZORENJE
Za sprec€avanije strujnog udara ili pozara:
= NE ispirite jedinicu vodom.
= NE rukujte jedinicom mokrim rukama.

= NE stavljajte nikakve predmete s vodom na jedinicu.

A OPREZ

Nakon duze upotrebe, provjerite ima li oStecenja na
postolju ili spojnicama uredaja. Ako je osteceno, uredaj
moze pasti i uzrokovati povredu.

A OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivaca
topline. Ti rashladni diskovi su oStri i uzrokovat ¢e povredu.

@ OBAVIJEST

Kada Ccistite izmjenjiva¢ topline svakako uklonite razvodnu
kutiju, motor ventilatora. Voda ili deterdzent mogu ostetiti
izolaciju ili elektricne komponente i izazvati pregorijevanje
tih komponenti.

A UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

7.2  Ciséenje izljevne plitice

Odistite izljevnu pliticu tako da NE bude zacepljena i prasnjava.

7.3 Ciséenije filtra za zrak, usisne
reSetke, izlaza zraka i vanjskih
ploca

7.31 Kako ocistiti otvor za izlaz zraka i vanjske
ploce

A UPOZORENJE

NEMOJTE da se unutarnja jedinica ovlazi. Moguca
posljedica: Elektri¢ni udar ili pozar.

@ OBAVIJEST

NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjedivac,
prah za poliranje ili tekuce insekticide. Moguca
posljedica: Izblijedivanje boje i izoblic¢enja.

= NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 50°C.
Moguca posljedica: I1zblijedivanje boje i izobli¢enja.

= NEMOJTE trljajti Zustro dok perete krilca vodom.
Moguca posljedica: PovrSinski zastitni sloj se guli.

Cistiti mekom krpom. Ako se mrlje ne daju ukloniti upotrijebite vodu
ili neutralni deterdzent.

7.3.2 Za Ciscenje filtra zraka

Kada cistiti filtar za zrak:

Referentni vodi¢ za korisnika
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8 Otklanjanje smetnji

= Priblizno pravilo: Cistite svakih 6 mjeseci. Ako je zrak u prostoriji
izuzetno prljav, CiS¢enje provodite cesce.

= Ovisno o postavkama, korisni¢ko sucelije moze pokazivati poruku
"TIME TO CLEAN AIR FILTER" (VRIJEME ZA CISCENJE
FILTRA ZA ZRAK). Ogcistite filtar za zrak kada se prikaze ta
poruka.

= Ako se prljavstina ne moze o istiti, zamijenite filtar (= opcijska
oprema).
Kako cistiti filtar za zrak:
1 Uklonite filtar za zrak. Gurnite kopCe i povucite filtar kako je
prikazano na donjoj ilustraciji. (2 kopCe za tip 25 i 35, ili 3 kopce
za tip 50 i 60)

straznji usis usis odozdo

2 Ocistite filtar za zrak. Upotrijebite usisivac za prasinu ili operite
vodom. Ako je filtar jako prljav, upotrijebite meku cetku ili
neutralni deterdzent.

Osusite filtar na sjenovitom mjestu.
4 Ponovo postavite filtar za zrak. Zakvacdite filtar iza preklopa i
pricvrstite ga na glavnu jedinicu pritiskujuéi na kopce.

straznji usis usis odozdo
P ,

5 Ukljucite elektricno napajanje.

6 Pritisnite tipku "FILTER SIGN RESET" (PONISTENJE ZNAKA
ZA FILTAR).

Rezultat: Poruka "TIME TO CLEAN AIR FILTER" nestaje sa
zaslona korisni¢kog sucelja.

7.4 Odrzavanje prije dugog razdoblja
mirovanja

npr. na kraju sezone.

= Pustite da unutarnje jedinice rade u nacinu samo ventilator oko
pola dana, kako bi se isusila unutradnjost jedinica.

= Postavite prekida¢ na iskljuCeno. Prikaz korisnic¢kog sucelja
nestaje. Kada je glavna sklopka uklju¢ena, uredaj ¢e troSiti nesto
elektri¢ne energije iako sustav ne radi.

= Ocistite filtre za zrak i ku¢iSta na unutarnjoj jedinici. Obratite se
svom instalateru ili osobi za odrzavanje da ocisti filtre i kuciste
unutarnje jedinice. Savjeti i postupci za odrzavanje za CiScenje
dani su u prirunicima za postavljanje/rad doti¢nih unutarnjih
jedinica. Pazite da ociS¢eni filtri budu vraceni na isti polozaj.

= lzvadite baterije iz korisni¢kog sucelja.

7.5 Odrzavanje poslije dugog
razdoblja mirovanja

npr. na pocetku sezone.

= Provjerite i uklonite sve $to moze blokirati otvore za dovod i odvod
zraka unutarnje i vanjske jedinice.

= Provjerite je li uzemljenje ispravno spojeno.

= Provjerite da negdje nije prekinuta Zica. U sluCaju poteSkoca
obratite se svom lokalnom dobavljacu.

= Ocistite filtre za zrak i kuciSta na unutarnjoj jedinici. Obratite se
svom instalateru ili osobi za odrzavanje da odisti filtre i kuciste
unutarnje jedinice. Savjeti i postupci za odrzavanje za cis¢enje
dani su u prirunicima za postavljanje/rad doti¢nih unutarnjih
jedinica. Pazite da oc€iS¢éeni filtri budu vraceni na isti polozaj.

= Ukljucite napajanje najmanje 6 sati prije pokretanja uredaja kako
biste osigurali ujednacen rad. Odmah nakon $to je napajanje
uklju¢eno, prikazuje se oznaka korisni¢kog sucelja.

8 Otklanjanje smetniji

Ako nastane jedan od slijedec¢ih kvarova, poduzmite donje mjere i
obratite se VaSem dobavljacu.

A UPOZORENJE
Kod neuobic¢ajene pojave (kao miris paljevine itd.),
zaustavite rad i iskljucite elektricno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima moze uzrokovati kvar,
udare struje ili pozar. Obratite se svom trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gornjim slu¢ajevima, i nije vidljiv
niti jedan od gornjih kvarova, pregledajte sustav po slijede¢em
postupku.

Kvar Mjere

Ako sustav uopée ne |= Provjerite je li nestalo struje. Cekajte da
radi. struja dode. Ako do nestanka struje dode
za vrijeme rada, sustav se automatski
ponovo pokrec¢e €im struja dode.

= Provjerite je li pregorio osigurac¢ ili je
iskoCila zastitha sklopka. Promijenite
osigurac ili ponovo podesite prekidac.

= Jesu li u daljinski upravlja¢ stavljene
baterije?

= Je li podeSavanje
programatora to¢no?

vremenskog
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Split sustav za klimatizaciju
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8 Otklanjanje smetnji

Kvar Mjere

Sustav radi ali ne hladi |= Provjerite jesu li dovod i odvod zraka
ili ne grije dovoljno. vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od
prepreka. Uklonite zapreke i omogudite
slobodno strujanje zraka.

= Provjerite da li je filtar za zrak zacepljen.
Obratite se vasem dobavlja¢u da ocisti
filtar za zrak.

= Provjerite  podeSenost temperature.
Pogledajte u priruénik za rad za
korisni¢kog sucelja.

= Provjerite je li kut strujanja zraka dobar.
Pogledajte u priruénik za rad za
korisnic¢kog sucelja.

= Provjerite je li brzina ventilatora
postavljena na LOW (sporo). Pogledajte
u priruénik za rad za korisnickog sucelja.

= Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni.
Zatvorite vrata i prozore da sprijecite
propuh.

= Provjerite da li sunCeva svjetlost ulazi
izravno u prostoriju. Upotrijebite zavjese
ili Zaluzine.

= Ako je izvor topline u prostoriji prejak
(kod hladenja). Ako je zagrijavanje
prostorije  preveliko, ucinak hladenja
opada.

= Provjerite da li u prostoriji ima previSe
ljudi tokom postupka hladenja. Provijerite
da li je izvor topline u prostoriji
prekomjeran.

Rad se iznenada
prekida. (lampica
OPERATION trepce.)

= Provjerite da li je filtar za zrak zacepljen.
Obratite se vasem dobavlja¢u da ocisti
filtar za zrak (pogledajte "Odrzavanje" u
priruéniku za unutarnju jedinicu).

= Provjerite jesu li dovod i odvod zraka
vanjske ili unutarnje jedinice slobodni od
prepreka. Uklonite sve zapreke, okrenite
sklopku u polozaj OFF i vratite u polozaj
ON. Ako lampica i dalje trepée obratite
se svom dobavljacu.

= Provijerite je li nacin rada jednak za sve
unutarnje jedinice spojene na vanjsku
jedinicu u multi sustavu.

Tokom rada dogada se|= Klima uredaj moze imati kvar zbog munja
neuobicajeno ili radio valova. Okrenite sklopku u
funkcioniranje. polozaj OFF i vratite u polozaj ON.

Ako nakon gornjih provjera ne mozete sami otkloniti problem,
obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv
modela uredaja (s brojem proizvodaca, ako je moguée) i datum
postavljanja (vjerojatno u jamstvenom listu).

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost
sustava

Slijede¢i simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

8.1.1 Simptom: Sustav ne radi

= Klima uredaj ne pocinje raditi odmah nakon pritiska na tipku ON/
OFF na korisnickom sucelju. Ako lampica pogona svijetli, klima
uredaj je u normalnom stanju. Ne pocinje odmah ponovo raditi jer
jedna od zadtitnih naprava sprjeCava preopterecenje klima-
uredaja. Klima-uredaj ¢e se automatski ponovo pokrenuti nakon
3 minute.

= Klima-uredaj ne poc€inje ponovo raditi odmah nakon uklju€ivanja
napajanja. Pocekajte 1 minutu dok mikro racunalo ne bude
spremno za rad.

= Klima-uredaj ne pocinje ponovo raditi odmah nakon $to se tipka
TEMPERATURE SETTING poslije tiskanja vrati u pocetni polozaj.
Ne pocinje odmah ponovo raditi jer jedna od zastitnih naprava
sprieCava preopterecenje klima-uredaja. Klima-uredaj ¢e se
automatski ponovo pokrenuti nakon 3 minute.

= Vanjska jedinica je stala. To je zbog toga S$to je sobna
temperatura dosegla podeSenu temperaturu. Uredaj prelazi na
ventilatorski rad. "" (ikona vanjskog upravljanja) se
prikazuje na korisnickom sucelju i stvarno djelovanje se razlikuje
od onog podeSenog na njemu. Kod multi split modela,
mikroracunalo izvodi slijedec¢i nadzor ovisno o nacinu rada ostalih
unutarnjih jedinica.

= Brzina ventilatora je drugacija od podeSavanja. Pritisak na tipku za
pode8avanje brzine ventilatora ne mijenja brzinu ventilatora. Kada
temperatura u prostoriji u funkciji grijanja dostigne podeSenu
temperaturu ili je dosegnut maksimalni kapacitet, vanjska jedinica
prekida rad a unutarnja jedinica radi samo u modu ventilatora
(mala brzina ventilatora). U slu€aju multi split konfiguracije,
unutarnja jedinica naizmjeni¢no radi sa zaustavljenim ventilatorom
i samo s ventilatorom (LL=mala brzina ventilatora). Time se
sprje¢ava puhanje hladnog zraka izravno na bilo koga u prostoriji.

8.1.2 Simptom: Iz uredaja izlazi bijela maglica
(unutarnja jedinica)

= Kada je tijekom hladenja velika vlaznost (u prostorijama s
Cesticama ulja i prasine). Ako je unutradnjost unutarnje jedinice
izuzetno prljava, distribucija temperature u prostoriji postaje
neujednacena. Preporucuje se CiS¢enje unutrasnjosti unutarnje
jedinice. Obratite se svom dobavljaéu za pojedinosti o ¢iS¢enju
jedinice. Taj postupak zahtjeva stru¢nu osobu.

= Kada se klima-uredaj prebacuje na postupak grijanja, nakon
postupka odmrzavanja. Vlaga koju proizvodi odledivanje postaje
para i izlazi.

8.1.3 Simptom: Iz jedinice izlazi praSina

Ako se sustav upotrijebi prvi puta nakon duljeg vremena. To je zbog
toga $to je prasina usla u jedinicu.

8.1.4 Simptom: Jedinice mogu ispustati
neugodne mirise

Uredaj moze apsorbirati mirise iz prostorija, namjestaja, cigareta, itd.
i zatim ih ponovo izbacivati.

8.1.5 Simptom : Rad se naglo prekinuo
(lampica OPERATION je uklju¢ena)

Zbog zastite sustava, uredaj moze prestati raditi uslijed velikog
kolebanja napona. On automatski ponovo pocinje raditi nakon
otprilike 3 minute.

8.1.6 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se
okrece dok klima uredaj ne radi

= Nakon prestanka rada. Ventilator vanjske jedinice se nastavlja
okretati daljnjih 30 sekundi zbog zastite sustava.

= Dok klima uredaj nije uklju¢en. Ako je vanjska temperatura vrlo
visoka, vanjski se ventilator pocinje okretati zbog zastite sustava.

8.1.7 Simptom : Postupak grijanja se iznenada
prekida i ¢uje se slijedeéi zvuk

Sustav uklanja inje sa vanjske jedinice. Trebate cekati 3 do
8 minuta.
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9 Odlaganje na otpad

9 Odlaganje na otpad

@ OBAVIJEST

NEMOJTE pokuSati rastaviti sustav sami: rastavljanje
sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim
sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazeéim propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

10 Rjecnik
DHW = kuéna vruca voda (KVV)

Vruéa voda za upotrebu u kucanstvu u svim vrstama
zgrada.

LWT = temperatura izlazne vode (TIV)
Temperatura vode na izlaznom priklju¢ku vode na toplinskoj
crpki.

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlasteni instalater
Tehni¢ki obuCena osoba kvalificirana za instalaciju
proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Vazeci zakoni
Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive,
zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeci za
odredeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja moze obauviti ili koordinirati potreban
servis proizvoda.

Priruénik za postavljanje
Priruénik s uputama specifican za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasnjeno njihovo postavljanje,
konfiguriranje i odrzavanje.

Priruénik za upotrebu
Priruénik s uputama specifitan za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasnjena njihova upotreba.

Dodatna oprema
Naljepnice, priru€nici, informativni listovi i oprema koji su
isporu€eni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s
uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se
moze kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u
popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se moze
kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.
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