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1 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt 6vintézkedések mindegyike nagyon fontos
témakat fed le, ezért pontosan kdvesse azokat.

= A rendszer lzembe helyezését és a szerelési kézikonyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia uUtmutatoban leirt
Osszes tevékenységet CSAK az erre jogosult szakember
végezheti el.

111 A figyelmeztetések és szimbélumok
jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

> B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall
az égési sérllés veszélye.

B>

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE
Robbanas veszélye.

i

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sértilés veszélye.

B>

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

> B

Enyhe vagy kézepesen sulyos sériilés veszélye.

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sériilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacié.

B @

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi utmutato abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés elétt
olvassa el a szerelési kézikonyvet.

Tovabbi informacidkat az "Referencia utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban
talal.

Bj =

1.2 A felhasznalonak

= Ha NEM biztos abban, miként kell mik&dtetni az egységet, Iépjen
kapcsolatba szerel6jével.

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességi
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfeleld alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkezé
személyek csak olyan személy felligyelete mellett hasznalhatjak,
aki ugyel rajuk, vagy ellatjia O6ket a berendezés biztonsagos
hasznalatara vonatkozo utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaro
kockazatokat. Gyermekek NEM jatszhatnak a késziilékkel.
Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek felnétt
feligyelete nélkil.

A FIGYELEM

Az aramités vagy tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NE mikddtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazé
targyat.
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2 A dokumentum bemutatasa

@ TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

]

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai késziilékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készilék szétszerelését, a
hitékézeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo
jogszabalyoknak  megfeleléen, képesitett szerelének kell
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait csak specialis
berendezésekkel és Ulzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés elbiras szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhaté:

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerilhetnek a nem szelektiven
gyUjtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghalado
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkezdk lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket csak specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalddott elemek elbiras szerinti elhelyezésével egyben
megeldzheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

2 A dokumentum bemutatasa

K&szdnjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjuk:

= Olvassa el alaposan a dokumentaciét, miel6tt mikodtetné a
taviranyitét. Csak igy garantalhato a lehet6 legjobb teljesitmény.

= Orizze meg a dokumentaciot, késébb még sziikség lehet ra.
Célkozonség

Végfelhasznalok

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnylipari vagy mez&gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:

= Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a rendszer
hasznalata el6tt

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikdnyv:
= Gyors 0sszefoglalé az egyszeri felhasznalasrol

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

= Felhasznaléi referencia-titmutato:

= Részletes, lépésrél-lépésre leird uOtmutatasok és hattér-
informacidk az alapvetd és a halado felhasznalasi modokrol
= Formatum: A digitalis fajlok a kdvetkez6 weboldalon talalhatok:

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verziéjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy a szerel6jétdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

2.1 Rovid felhasznaloi referencia-
utmutato
Fejezet Leiras

Altalanos biztonsagi
el6irasok

Biztonsagi utasitasok, melyeket
Uzembe helyezés elétt el KELL
olvasni

A dokumentum bemutatédsa |Milyen dokumentacio all a felhasznald
rendelkezésére

A rendszerrél = Alkatrészek

= Kezel6felllet

Uzemeltetés megkezdése elétti
tennivalok

Uzemeltetés el6tt

Mikodés A rendszer mikodtetése

Energiatakarékos és
optimalis izemmadd

Energiatakarékossag

Karbantartas és szerelés Az egység karbantartasa és szerelése

Hibaelharitas Milyen teendéket kell elvégezni, ha

hiba jelentkezik

Hulladékba helyezés A rendszer kiselejtezése

Szo6szedet A hasznalt kifejezések
meghatarozasa
3 A rendszerrél

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egységben keringd R32 hltékézeg (ha van) kis
mértékben tlizveszélyes. A hasznalandd hiitékozegre
vonatkozé részleteket lasd a kiils6 egység miszaki
adatainal.

A FIGYELEM

= Ne prébalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenll nyilt lang a kozelben. Maga a hitékdzeg
nem mérgezd és teljesen biztonsagos. Az R410A nem
tlzveszélyes, az R32 kis mértékben tlizveszélyes
hit6kozeg, de mérgezd gaz keletkezik, ha a helyiség
levegdjébe keril, majd héforrassal érintkezik, példaul
hésugarzoéval, gazfézével stb. Az Ujboli Uzemeltetés
elétt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és
igazolnia kell, hogy a szivargas helye ki lett javitva, és
a berendezés hasznalhato.
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4 Uzemeltetés el6tt

@ TAJEKOZTATAS

A helytelen lizembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramutést,
rovidzarlatot, szivargast, tlzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarolag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

3.1 Alkatrészek

INFORMACIO

A kovetkezé abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik rendszerének elrendezésével.

Beltéri egység

Kultéri egység

Kezeléfelllet

Leveg6bemenet

Leveg6kimenet

HUt6kdzegesodvek és elektromos vezetékek
Kondenzvizcs6

Az aramités megel6zése érdekében a kiiltéri egységet
foldelévezetékkel foldelni kell.

STQ D Q20T QO

A VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvéd6t NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérlilést okozhat.

A VIGYAZAT

= A taviranyitd belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az eliulsé panelt NE vegye le! Egyes bels§ alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

TAJEKOZTATAS

Ne tordlje a taviranyitot benzines, higitos, tisztitoszeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinez6dhet vagy leoldddhat a
kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jél kicsavart ruhaval.
Torolje le egy masik, szaraz ronggyal.

@ TAJEKOZTATAS

Ne nyomja meg a kezel6fellilet gombjat kemény, hegyes
targgyal. A kezeléfelllet megsérilhet.

@ TAJEKOZTATAS

Ne huzza vagy csavarja meg a kezel6felllet elektromos
vezetékét. Ez az egység hibas mikoédését okozhatja.

3.2 Kezelo6feliilet

VIGYAZAT
= A taviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes bels6 alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem biztosit teljes kor(i tajékoztatast.

A kijelz6kre és gombokra vonatkozé tovabbi informaciokért lasd a
kezelbfelllet lzemeltetési kézikonyvét.

4 Uzemeltetés elott

A FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei
vannak.

A FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a
belizemelést végz6 személy szakszerlien Uzembe
helyezte.

VIGYAZAT

Nem egészséges hosszu idén at a légaramlat utjaban
tartézkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerllése érdekében gyakran szell6ztesse
a helyiséget, ha abban az egység mellett nyilt égésl
berendezést is hasznalnak.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozédhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

> B P

TAJEKOZTATAS

A kompresszor védelme érdekében a rendszert az
Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni,
hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

e

5 Uzemeltetés

5.1 Miikodési tartomany

R410A egységgel kombinacidban lasd az alabbi tablazatot:

Felhasznaldi referencia-utmutatd
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6 Energiatakarékos és optimalis izemmaéd

Kiiltéri Hiités Fiités Kiiltéri Hiités Fiités
egységek egységek
RR71~125 Qg -15~46°C DB — RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB —14~21°C DB
° °
-15~15,5°C WB
Q[g 18~37°C DB - Qﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB 14~28°C WB
RQ71~125 .Dg —5-46°C DB —9~21°C DB Beltéri paratartalom <80%
-10~15°C WB
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB Jelolés Magyarazat
12~28°C WB .ﬁg Kiiltéri hémérséklet
RXS25~60 —10~46°C DB —15~24°C DB .
° Qﬂ Beltéri hémérséklet
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB (a) Azeért, hogy ne cs6pdgjon lecsapddott para az egységbél.
Ha a hémérséklet vagy a paratartalom a megadott
Y —op0 tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
2MXS50 .Dg 10~46°C DB —15~24°C DB mikddésbe léphetnek, és a légkondicionalé nem miikddik.
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
6 Energiatakarékos és
3MXS40~68 —10~46°C DB -15~24°C DB . ST ,
-ﬁ[ﬂ optimalis uzemmaéd
4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB A VIGYAZAT
SOHA ne legyenek kozvetlenil a légaramlat utjaban
RZQG71~140 .ﬁg -15~50°C DB -19~21°C DB gyermekek, névények vagy allatok.
-20~15,5°C WB
A FIGYELEM
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
. NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kiltéri egység
12~28°C WB ala, mert a targyak elazhatnak. Az egységen vagy a
RZQSG71~140 Dg —-15~46°C DB -14~21°C DB berendezés hiitékdzegcsovein lecsapodott kondenzviz, a
e _15~15.5°C WB leveg6sziir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltémddése
" ’0 miatt viz csdpodghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala
Qﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB tett targyban vagy beszennyezheti azokat.
14~28°C WB —— .
RZQ200~250 Qg -5~46°C DB -14~21°C DB @ TAJEKOZTATAS
b 15~15°C WB NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszerl célra. Az
- allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
@g 20~37°C DB 10~27°C DB preciziés miszerek, élelmiszerek, ndvények, allatok vagy
14~28°C WB mivészeti alkotasok hitésére.

R32 kiiltéri egységgel kombinacioban lasd az alabbi tablazatot:

Kiiltéri Hiités Flités
egységek

2MXM50 Qg —-10~46°C DB —15~24°C DB

3MXM40~68 ° -16~18°C WB

4AMXM68~80 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB

5MXM90

RXM25~60 Qﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
° -16~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG35~60 Qﬂ —-20~52°C DB —20~24°C DB
¢ —21~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG71~140 Qﬂ —-20~52°C DB -19,5~21°C DB
° -20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB

12~28°C WB

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kuldnosen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

A FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és a kornyékén NE
hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot. Ellenkezé
esetben tliz keletkezhet.

Tartsa be a kovetkezd ovintézkedéseket a rendszer megfeleld
mikodése érdekében.

= Flggonydkkel vagy reddnnyel gatolja meg, hogy kozvetlen
napfény érje a helyiséget hiités alatt.

= Gyakran szelléztessen. Hosszabb hasznalat utan kilondsen
fontos a szell6ztetés.

= Tartsa zarva az ajtokat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok
nyitva vannak, akkor a szoba levegdje eltavozik, gyengitve a hit6-
vagy fit6hatast.

= NE hitse vagy fltse tul a szobat. Ha a hoémérsékletet
mértékletesen allitja be, azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy
kimenete elé. Ez csOkkentheti a fltési/hltési hatasfokot, vagy a
mikodés leallasat okozhatja.

FDXM25~60F3V1B(9)
Split rendszer( klimaberendezések
4P543324-1 - 2018.07

DAIKIN

Felhasznaldi referencia-utmutatd

5



7 Karbantartas és szerelés

= Ha a légkondicionalét hosszabb ideig NEM hasznalja, akkor
kapcsolja ki a készllék tapkapcsoldjat. Ha az aramellatas
fékapcsolodja be van kapcsolva, akkor a berendezés aramot vesz
fel. Ujrainditaskor a zavartalan iizemelés érdekében kapcsolja be
a f6 tapkapcsolét 6 6raval az Gzemeltetés el6tt.

= Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés
eldugul, akkor a lecsapddott para kicsopoghet az egységbdl.

= A kényelmes kornyezet érdekében megfeleléen allitsa be a
helyiség hémérsékletét. Kerllje a tulzott flitést vagy hiitést. Vegye
figyelembe, hogy némi id6ét vehet igénybe, hogy a helyiség elérje
a bedllitott hémérsékletet. Hasznos lehet az id6zitd beallitasait
hasznalni.

« Allitsa be a légaramlas iranyat Ggy, hogy a hideg levegé ne
Ulhessen meg a padl6 felett, vagy a meleg levegét ne a
mennyezet felé fajja. (Felfelé, a mennyezet iranyaba hitésnél
vagy szaritas izemmodban, és lefelé flités lzemmaddban.)

= Alégaram ne érje kdzvetlenil a szobaban tartozkoddkat.

7 Karbantartas és szerelés

7.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiitékozegrol

Ez a készilék fluortartalmu, Uveghazhatast okozé gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a Iégkdrbe.

HUtékodzeg tipusa: R32

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675
Htékozeg tipusa: R410A

Globadlis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

@ TAJEKOZTATAS

Eurdpaban a rendszerbe toltétt 6sszes hiitékdzegbdl eredd
liveghazhatast okoz6 gazok kibocsatasat (CO,-
egyenértékll kibocsatas tonnaban) veszik figyelembe a
karbantartasi id6k6z6k meghatarozasanal. Kévesse a helyi
el6irasokat.

Képlet az liveghazhatast okozé gazok kibocsatasanak
szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a betoltott
hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban] / 1000

Tovabbi informacidkért forduljon a szereléhoz.

A FIGYELEM

Az R410A nem tlzveszélyes, az R32 kis mértékben
tlzveszélyes, altalaban nem szokott szivargas fellépni. Ha
hltékozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe hiitékdzeg
kerlil, és az nyilt langgal vagy fiitészallal érintkezik, az
tizet okozhat (R32 esetében) és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsolijon ki minden tlizveszélyes flit6készuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig nem szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hlt6kézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitokozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesitd6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarto altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

@ TAJEKOZTATAS

A karbantartast a meghatalmazott lzembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozd szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

A VIGYAZAT

Miel6tt a csatlakozd eszk6zokhdz nyudlna, Ugyeljen ra,
hogy lekapcsolja az 6sszes eszkdz aremellatasat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg6sz(ir§ tisztitasa el6tt le
kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkez6 esetben aramités és sérilés kovetkezhet be.

A FIGYELEM

Az aramutés vagy tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
= NE mikodtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazé
targyat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

B>

VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

B>

TAJEKOZTATAS

A hécserél6 tisztitasakor el kell tavolitani a kapcsolddobozt
és a ventilator motorjat. Viz vagy oldészer karositjia az
elektronikus alkatrészek szigetelését, és azok leégését
eredményezheti.

e

A FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a létrara.

7.2 A csepptalca tisztitasa

Tisztitsa meg a csepptalcat, hogy NE témd&djon el vagy porosodjon
be.

7.3 A leveg0sziird, az elszivoracs, a
levegékimenet és a kiilsé panelek
tisztitasa

7.31 A levegbkimenet és a kiilsé panelek
tisztitasa

A FIGYELEM

Vigyazzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet.
Lehetséges kovetkezmény: Aramiités vagy tliz.

Felhasznaldi referencia-utmutatd
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8 Hibaelharitas

@ TAJEKOZTATAS

= NE hasznaljon benzint, higitét, suroloport vagy
folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezddés vagy deformalodas.

= NE hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet vagy levegét.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy
deformalodas.

= Ha a terel6lapot vizzel mossa, akkor NEM szabad
er6sen surolni! Lehetséges kovetkezmény: A
fellletkezelés levalhat.

Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani, hasznaljon
vizet vagy semleges olddszert.

7.3.2 A leveg0saziiré tisztitasa
A leveg6sziiré tisztitasanak idépontja:

= Alapszabaly: Tisztitsa meg 6 havonta. Ha a helyiség levegdje
er@sen szennyezett, novelje a tisztitas gyakorisagat.

= A bedllitastol fuggéen a kezeléfelllet kijelz6jén megjelenik a A
LEVEGOSZURO TISZTITASA ESEDEKES jelzés. Meg kell
tisztitani a leveg8szirét, ha az értesités megjelenik.

= Ha mar nagyon elszennyezddott, akkor ki kell cserélni a
leveg6sziir6t (= opcionalis berendezés).
A levegdsziird tisztitasanak modja:
1 Tavolitsa el a leveg6sziirét. Nyomja meg a horgokat és huzza

ki a sz(ir6t az alabbi abran bemutatott médon. (2 horog a 25 és
35-0s tipusnal, 3 horog az 50 és 60-as tipusnal)

hatsé szivas

alsé szivas

g P %
e

2 Tisztitsa meg a levegdsziir6t. Hasznéljon porszivét, vagy
mossa le a vizzel. Ha a leveg&sziiré nagyon koszos, hasznaljon
egy puha kefét vagy semleges tisztitoszert.

3 Arnyékos helyen hagyja megszaradni a sziirét.

Helyezze vissza a leveg0dsziirét. Akassza be a szirét a
szarny mogé, és rogzitse a szlrét a f6 egységhez, mikdzben
lefelé nyomja a horgoknal.

hatso szivas

also szivas

5 Kapcsolja BE a berendezést.
6 Nyomja meg a SZURGJEL ALAPHELYZETBE gombot.

Eredmény: A LEVEGOSZURO TISZTITASA ESEDEKES jelzés
eltlinik a kezel6fellletrél.

7.4 Karbantartas hosszabb
Uizemsziinet elott

Pl.szezon végén.

= Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbeliil fél napon at ventilator
modban, hogy az egységek belseje kiszaradjon.

= Kapcsolja ki a berendezést. A kezel6felulet kijelz6je eltiinik. Ha a
tapkapcsolé be van kapcsolva, valamennyi aramot akkor is
fogyaszt a rendszer, ha nem mukodik.

= Tisztitsa meg a beltéri egység levegbsziirdit és hazat. Vegye fel a
kapcsolatot az Uzembe helyez6 vagy karbantartast végzd
személlyel a légtisztitd szlrék és a beltéri egység burkolatanak
tisztitdsa érdekében. Karbantartasi és tisztitasi javaslatokat a
megfeleld beltéri egység szerelési/izemeltetési kézikdnyvében
talal. Ugyelien ra, hogy a megtisztitott levegésziiréket az eredeti
helyiikre szerelje vissza.

= Vegye ki az elemeket a kezeléfellletbdl.

7.5 Karbantartas hosszabb
tlizemsziinet utan

PIl. szezon kezdetén.

= Ellenérizze, hogy szabad-e az aramlas a beltéri és a kultéri
egyseég levegbbemeneténél és -kimeneténél.

= Ellenérizze, hogy megfelel6-e foldelés.

= Ellendrizze, hogy nincs-e valahol torétt vezeték. Probléma esetén
|épjen kapcsolatba a forgalmazéval.

= Tisztitsa meg a beltéri egység levegbszirdit és hazat. Vegye fel a
kapcsolatot az (zembe helyez6 vagy karbantartast végzdé
személlyel a légtisztitd szlrék és a beltéri egység burkolatanak
tisztitasa érdekében. Karbantartasi és tisztitasi javaslatokat a
megfeleld beltéri egység szerelési/lizemeltetési kézikonyvében
talal. Ugyelien ra, hogy a megtisztitott levegésziirdket az eredeti
helylkre szerelje vissza.

= A zbkkendmentes miikodés érdekében a tapkapcsolét 6 oraval a
tervezett mikodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolas utan
azonnal megjelenik a kezel6felulet kijelz&je.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
dllitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen kértilmények kozott tovabb UGzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tuzet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikddik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.
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8 Hibaelharitas

Hiba Teendd
Ha a rendszer Ellenérizze, hogy nincs-e

egyaltalan nem
mukodik.

aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
legyen aram. Ha miikodés kdzben lép fel
aramsziinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan ujraindul.

Ellenérizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldd nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

= Vannak a taviranyitéban elemek?

Az id6szabalyzé beallitadsa j6?

Ha a rendszer
mikaodik, de a hiités
vagy fiités nem
kielégité.

= Ellendrizze,

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri
egység levegbbemenetét vagy -
kimenetét nem zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegé
szbadon aramoljon.

Ellenérizze, hogy nem tdmdédétt-e el a
levegbsziir. A levegdszilrd tisztitasahoz
Iépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

Ellen6rizze a hémérséklet beallitasat.
Lasd a kezel6felllet kézikonyvét.

Ellenérizze, hogy a leveg6fuvas szdge
megfelelé-e. Lasd a kezel6felilet
kézikonyvet.

= Ellendrizze, hogy a ventilatorsebesség

lassu sebességre van allitva. Lasd a
kezeldfelulet kézikonyvét.

hogy nincsenek-e nyitott
ajték vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegé.

Ellenérizze, hogy nem jut-e kdzvetlen
napsugar a szobaba. Hasznaljon
fuggonyt vagy redénydket.

= Ha a szobaban nagy a hétermelés (hiités

kézben). A hitéhatas csokken, ha tul
nagy teljesitményt nyel el a szoba.

Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobdban hiités kdzben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

A mikodés hirtelen
leall. (A mikddésjelzé
lampa villog.)

= Ellenérizze, hogy nem tomdédott-e el a

levegdsziir6. A leveg6szird tisztitasahoz
Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval (lasd
a beltéri egység  kézikdnyvének
"Karbantartas" fejezetét).

= Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri

egység levegbbemenetét vagy -
kimenetét nem zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, allitsa a

megszakitot OFF allasba, majd ujra ON
allasba. Ha a lampa tovabbra is villog,
forduljon a markaképviselethez.

Ellenérizze, hogy a multi rendszerben a
kiltéri egységhez csatlakoztatott 6sszes
beltéri egység lizemmodja megegyezik.

M(ikodés kdzben
szokatlan dolog
torténik.

= A klimaberendezést a villamok vagy a

radiohullamok megzavarhatjak. Allitsa a
megszakitot OFF allasba, majd ujra ON
allasba.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, Iépjen kapcsolatba az Gzembehelyezdvel, irja le neki a
tuneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi
szammal, ha lehetséges) és az Uzembe helyezés id6épontjat
(lehetbleg a garanciakartyarol olvassa le).

8.1 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
rendszer meghibasodasat

NEM tekintheték a rendszer hibas mikddési jeleinek a kdvetkezdk:

8.1.1

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felulet BE/KI gombjanak
megnyomasa utan. Ha a mikodésjelzé lampa vilagit, a
klimaberendezés rendesen mikodik. Ezért nem indul Ujra
azonnal, mert valamelyik biztonsagi alrendszere aktiv, és a
tulterhelés megel6zése érdekében blokkolja a klimaberendezést.
3 perc mulva a klimaberendezés el Ujra fog indulni automatikusan.

Jelenség: A rendszer nem miikodik

= A klimaberendezés nem kapcsol be azonnal az aramellatas
bekapcsolasa utan. Varjon 1 percet, amig a mikroszamitogép
készen all a hasznalatra.

= A klimaberendezés nem indul el azonnal a hémérséklet-beallitas
gomb megnyomasa utan, mikor a gomb visszatér az el6z6
helyzetébe. Ezért nem indul Ujra azonnal, mert valamelyik
biztonsagi alrendszere aktiv, és a tulterhelés megel6zése
érdekében blokkolja a klimaberendezést. 3 perc mulva a
klimaberendezés el Ujra fog indulni automatikusan.

= A Kkultéri egység ledllt. Azért van, mert a szoba hémérséklete
elérte a beallitott h6mérsékletet. Az egység ventilator Gzemmaddra
valt. "% ' (kils6 vezérlés ikon) jelzés lathats a
kezel6fellleten, és az aktualis Uzemmaod eltérhet a kezelSfellleten
beallitott mikodési médtol. Multi rendszer( split modelleknél a
mikroszamitégép a vezérlésmddja a tébbi beltéri egység
Uzemmaodjatol figgden a kovetkezd.

= A ventilatorsebesség eltér a beallitastél. Ha megnyomjak a
ventilatorsebesség szabalyozégombjat, a sebesség nem valtozik.
Amikor fiitts modban a szobah&mérséklet eléri a beallitott
hémérsékletet vagy az egység eléri a maximalis kapacitasat, a
kultéri egyseég leallitia a hétermelést és a beltéri egység csak
ventilator médban mikddik (alacsony ventilatorsebesség). Multi
split rendszernél a beltéri egység ventilatora valtakozva vagy leall,
vagy csak ventilator modban mikédik (LL = alacsony
ventilatorsebesség). Ez a mikodésmoéd megakadalyozza, hogy a
hideg levegd kozvetlendl érje a helyiségben tartozkododkat.

8.1.2 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod

gomolyog (beltéri egység)

= Akkor lehetséges, ha hiités kdzben a paratartalom magas (olajos
és poros kornyezetben). Ha egy beltéri egység belseje
nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet eloszlasa a
szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri
egyseég belsejét. A készllék tisztitdsaval kapcsolatos részletekért
Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt a miveletet szakképzett
szerel6nek kell végeznie.

= Ha a klimaberendezés fiités mddra kapcsol jégmentesités mod
utén. A jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és
tavozik.

8.1.3

Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb U(zemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerdlt por tavozik.

Jelenség: A berendezésbél por szall ki
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9 Hulladékkezelés

8.1.4 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.

8.1.5 Jelenség: A miikédés varatlanul leall (A
miikodésjelz6 lampa vilagit)
A rendszer védelme érdekében a klimaberendezés leallhat

jelentésebb aramingadozas fellépésekor. A miikddés automatikusan
Ujraindul kérilbeldl 3 perc mulva.

8.1.6  Jelenség: A kiiltéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is lizemel

= A miikodés ledllasa utan. A kiltéri ventilator tovabb forog még
30 masodpercig a rendszer védelme érdekében.

= Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva. Ha a Kkdiltéri
hémérséklet nagyon magas, a kiltéri ventilator a rendszer
védelme érdekében forogni kezd.

8.1.7 Jelenség: A fiités lizemmad hirtelen leall
és aramlé hang hallhato

A rendszer fagymentesiti a kiltéri egységet. Korilbelll 3-8 percet
varni kell.

9 Hulladékkezelés

@ TAJEKOZTATAS

NE probalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készllék szétszerelését, a hitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

10 Szoszedet

HMV = Hasznalati meleg viz
Hasznalati célra hasznalt melegviz, az épllet tipusatdl
fuggetlendil.

Kilép6 vizhém. = Kilép6 vizhémérséklet
A hészivattyu vizkivezetésénél mérhetd vizhémérséklet.

Kereskedd
A termék forgalmazoja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez szikséges képzettséggel
igazoltan rendelkez6 miszaki szakember.

Felhasznaloé
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
személy.

Vonatkozé jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozd
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, torvény,
szabdlyozas és/vagy szabdlyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék sziikséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja a felszerelés, a beallitas és a
karbantartas maodjat.

Uzemeltetési kézikényv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja az izemeltetés modjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacié utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jovahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidban leirt moédon
mikodtetheték egyitt a termeékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentacioban leirt moédon mikodtetheték
egyutt a termékkel.
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