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1 Bendrosios atsargumo
priemonés

1.1 Apie dokumentacija

9

= Originali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis

kitomis kalbomis yra vertimai.

» Siame dokumente apradytos atsargumo priemonés yra labai

svarbios, todél jy batina paisyti.

= Sistemos jrengimo darbus ir visus veiksmus, aprasytus jrengimo
vadove bei montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti jgaliotasis

montuotojas.

111 Ispéjimy ir simboliy reik§més

PAVOJUS

Nurodo situacijg, dél kurios galima zati arba sunkiai

susizaloti.

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacija, dél kurios galima mirtis nuo elektros
sroves.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

Nurodo situacija, dél kurios galimi labai aukstos arba labai
Zemos temperatiros sukelti nudegimai.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.

A ISPEJIMAS

Nurodo situacija, dél kurios galima Zzati arba sunkiai
susizaloti.

DEMESIO

Nurodo situacija, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai
susizaloti.

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

@ PASTABA

Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto
sugadinimas.

INFORMACIJA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomg informacija.

Zenklas Paai$kinimas

Pries jrengdami perskaitykite jrengimo ir
eksploatacijos vadova bei elektros instaliacijos
instrukcijy lapa.

PrieS pradédami vykdyti techninés ir bendrosios
priezitros darbus, perskaitykite priezilros vadova.

naudotojo nuorody vadove.

D:I’-| Papildomos informacijos rasite montuotojo ir

1.2 Vartotojui
= Jei NEZINOTE, kaip eksploatuoti bloka, susisiekite su savo

montuotoju.

S| prietaisg gali naudoti vaikai nuo 8 mety amziaus ir asmenys su
ribotais fiziniais, jutiminiais arba psichiniais gebéjimais, taip pat —
patirties ir Ziniy stokojantys asmenys, jei juos prizidri ar nurodé,
kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylancius pavojus.
Vaikams DRAUDZIAMA Zaisti su prietaisu. NepriziGrimiems
vaikams DRAUDZIAMA valyti ir vykdyti naudotojo techninés

priezidros darbus.

A |SPEJIMAS

Kad iSvengtuméte elektros smugio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.

= Ant jrenginio virS8aus NEDEKITE jokiy objekty su
vandeniu.

@ PASTABA

= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty ar
jrangos.

» NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar
NESTOVEKITE.

Naudotojo trumpasis vadovas
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2 Apie Sj dokumenta

= |renginiai pazyméti Siuo simboliu:

|
Tai reiskia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI bati
iSmetami kartu su buitinemis atliekomis. NEBANDYKITE

iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistemg, tvarkyti Saltnesj,
alyvg ir kitas dalis turi jgaliotasis montuotojas, laikydamasis
galiojanciy teisés akty.

Irenginius reikia pristatyti | specializuotg pakartotinio panaudojimo,
perdirbimo ir utilizavimo jstaigg. Jei §j gaminj utilizuosite tinkamai,
padésite iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir Zmogaus
sveikatai. Dél papildomos informacijos susisiekite su savo vietos
savivaldybe.

Maitinimo elementai pazymeéti Siuo simboliu:

Tai reiskia, kad maitinimo elementai NETURI bati iSmetami kartu
su buitinémis atliekomis. Jei po Zenklu iSspausdintas cheminis
elementas, Sis cheminio elemento Zenklas reiSkia, kad maitinimo
elementy sudétyje esanciy sunkiyjy metaly koncentracija virsija
tam tikrg lygj.

Galimi cheminiy elementy Zenklai: Pb: Svinas (>0,004%).
Panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti | specializuotus
surinkimo punktus, kad bdty galima panaudoti pakartotinai.
Tinkama utilizuodami panaudotus maitinimo elementus, padésite
iSvengti galimy neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy sveikatai.

2 Apie Sj dokumenta
Dékojame, kad jsigijote §j produkta. PraSome:

= Atidziai perskaityti dokumentacijg prie§ naudojantis vartotojo
sgsaja, kad viskas veikty tinkamai.

= Saugokite dokumentacija, kad galétuméte pasinaudoti véliau.
Tiksliné auditorija

Galutiniai naudotojai

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmonése ir Zemés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau

apibuadinama viso rinkinio sandara:
* Bendrosios atsargumo priemoneés:

= Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prie§ naudodami
sistemg

= Formatas: popierinis (patalpose naudojamo jrenginio dézéje)
= Eksploatavimo vadovas:

= Trumpas bazinio naudojimo vadovas

= Formatas: popierinis (patalpose naudojamo jrenginio dézéje)

= Vartotojo informacinis vadovas:

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos —
vertimai.
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Apie naudotojo trumpajj vadova
glaustai

Skyrius Aprasas

Bendrosios saugos
atsargumo priemonés

Saugos instrukcijos, kurias BUTINA
perskaityti prie§ pradedant
eksploatuoti

Apie dokumentacijg

Naudotojui skirta dokumentacija

Apie sistemg

= Komponentai

= Naudotojo sgsaja

Prie§ eksploatuojant

Kg daryti prie pradedant eksploatuoti

Eksploatavimas

Kaip valdyti sistemg

Energijos taupymas ir
optimalus veikimas

Kaip taupyti energija

Techniné ir bendroji
priezidra

Kai vykdyti bloko technine ir bendrajg
priezidrg

Trik&iy Salinimas

Ka daryti kilus problemy

Utilizavimas

Kaip utilizuoti sistemg

Zodynélis

Terminy apibrézimas

3

Apie sistema

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas R32 tipo $altnesis (jei yra) yra
Siek tiek liepsnus. Zr. lauko bloko specifikacijas, kur
pateikiamas naudotinas Saltnesio tipas.

A

ISPEJIMAS

= Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smugj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote Saldalo nuotékj, pasirtpinkite, kad Salia
nebdty atviros ugnies Saltiniy. Pats SaltneSis yra
saugus ir nenuodingas. R410A yra nedegus Saltnesis,
0 R32 yra Siek tiek liepsnus Saltnesis, taciau, atsitiktinai
nutekéje | patalpg, kurioje yra degaus oro i$§
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jie
iSskiria nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
prieziGros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada teskite eksploatacija.

PASTABA

Netinkamai sumontavus ar prijungus jrangg ar priedus, gali
iStikti elektros smagis, jvykti trumpasis jungimas, nuotékis,
kilti gaisras ar kitaip bdti sugadinta jranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomag
jrangg ir atsargines dalis.

= I$samios bazinio ir paZangesnio naudojimo instrukcijos ir 3.1 Komponentai
papildoma informacija
= Formatas: Skaitmeniniai failai svetainéje http:// INFORMACIJA
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product- Paveikslélis yra tik pavyzdys ir gali NEATITIKTI jasy
information/ sistemos schemos.
Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos
regioninéje Daikin svetaingje arba jas platins montuotojai.
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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4 Pries eksploatuojant

Patalpos blokas

Lauko blokas

Naudotojo sgsaja

Oro jleidimo anga

Oro iSleidimo anga

Saltnesio vamzdynas ir elektros laidai

Drenazo vamzdis

|zeminkite lauko bloko jZeminimo laidg, kad iSvengtuméte
elektros smagio.

TQ 0D Q20T QO

A

DEMESIO

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo anga. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

A

DEMESIO
= NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esanCias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali Kilti
prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

PASTABA

Nesluostykite  valdiklio valdymo skydelio benzinu,
skiedikliu, chemikaly Sluoste ir pan., nes kitaip gali iSblukti
skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai uzterstas,
sudrékinkite Sluoste vandeniu atskiestu neutraliu valikliu,
gerai iSspauskite skystj ir Svariai nuSluostykite skydel;.
Nusausinkite kita sausa Sluoste.

3.2 Naudotojo sasaja
DEMESIO
= NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.
= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esanCias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali Kkilti
prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.
Siame naudotojo vadove pateikiama jvading sistemos funkcijy
apzvalga.

Zr. naudotojo sgsajos vadova, kur rasite informacijos apie naudotojo
sgsajos ekrang ir mygtukus.
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PriesS eksploatuojant

ISPEJIMAS

Siame bloke jrengta daliy, kuriomis sistemai veikiant teka
elektra ir kurios jkaista.

ISPEJIMAS

Pries eksploatuodami jrenginj, jsitikinkite, kad montuotojas
ji tinkamai sumontavo.

DEMESIO

llgai stovéti oro sraute kenksminga sveikatai.

DEMESIO

Siekiant iSvengti deguonies stygiaus, kartu su sistema
naudojant papildoma jranga, pvz., degiklj, reikia tinkamai
védinti patalpa.

> BBl P

DEMESIO

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio
tipo insekticidg. Bloke gali kauptis chemikaly likuciai ir kelti
pavojy ZzZmoniy, kurie yra itin jautrds chemikalams,
sveikatai.

=]

PASTABA

Badtinai jjunkite maitinimg likus 6 valandoms iki Sios
operacijos, kad bity maitinamas karterio Sildytuvas ir
saugomas kompresorius.

5

5.1

Eksploatavimas

Veikimo diapazonas

Informacijos apie derinj su R410A lauko bloku Zr. $ig lentele:

PASTABA Lauko blokai Vésinimas Sildymas
Niekada nespauskite naudotojo sasajos mygtuky kietais RR71~125 .ﬁg ~15~46°C DB o
astriais daiktais. Kitaip galite apgadinti naudotojo sgsaja.
pg Pg JO S3sajq ?,_\ g 18~37°C DB —
PASTABA 12~28°C WB
Niekada netraukite ir nesusukite naudotojo s3gsajos RQ71~125 Dﬂ —5~46°C DB —9~21°C DB
elektros laido. Kitaip gali sutrikti jrenginio veikimas. —10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Naudotojo trumpasis vadovas DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Energijos taupymo parink¢iy sarasas

Lauko blokai Vésinimas 5ildymas (a) Siekiant iSvengti kondensacijos ir vandens laséjimo i$§
N S bloko. Jei temperatdra arba drégnumas $iy salygy
RXS25~60 .Dg -10~46°C DB -15~24°C DB neatitiks, gali jsijungti saugos jtaisai ir oro kondicionierius
~16~18°C WB gali nustoti veikti.
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 Dg 10~46°C DB ~15~24°C DB 6 Energijos taupymo parinkciy
° -
-16~18°C WB sgrasas
18~32°C DB 10~30°C DB -
A DEMESIO
3MXS40~68 i jﬂ -10~46°C DB -15~24°C DB NELEISKITE, kad oro srautas pasty tiesiai j mazus vaikus,
° _
4MXS68~80 ~16~18°C WB augalus ar gyvanus.
5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB A ISPEJIMAS
: x NEDEKITE daikty po patalpos ar lauko bloku, kuris gali
RzQG71~140 .ﬁﬂ —15~50°C DB -19~21°C DB suSlapti. PrieSingu atveju ant jrenginio arba SaltneSio
—-20~15,5°C WB vamzdZiy gali susidaryti kondensato ir dél oro filtro
18~37°C DB 10~27°C DB nesvarumy arbg dre.nfazov . I!r!|JOJe at.sn'.adusm kafj‘i?C'lJ
kondensatas gali pradéti laséti ir sugadinti arba sutersti po
12~28°C WB jrenginiu esancius objektus.
RZQSG71~140 -15~46°C DB —14~21°C DB
° 0 PASTABA
-15~15,5°C WB ) T, S
S S NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
@g 20~37°C DB 10~27°C DB iSvengti Zalos, jrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems
14~28°C WB prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
RZQ200~250 Qﬂ —5~46°C DB —14~21°C DB kiriniams vésinti.
°
-15~15°C WB ﬁ DEMESIO
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio
14~28°C WB tipo insekticidg. Bloke gali kauptis chemikaly likuciai ir kelti
pavojy zmoniy, kurie yra itin jautrds chemikalams,
Informacijos apie derinj su R32 lauko bloku zr. Sig lentele: sveikatai.
Lauko blokai Vésinimas Sildymas /_\ ISPEJIMAS
2MXM50 .Dg -10~46°C DB -15~24°C DB Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo
3MXM40~68 -16~18°C WB purskalo balionélio ir NEGALIMA naudoti purSkalo. Kitaip
AMXM6B8~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB gali kilti gaisras.
5MXM90 Siekdami uztikrinti, ka.d sis'fema veikty tinkamai, laikykités toliau
nurodyty atsargumo priemoniy.
RXM25~60 -10~46°C DB —15~24°C DB
° . = Vésinimo metu uZtraukite uZuolaidas, kad | kambarj neSviesty
—16~18°C WB tiesioginiai saulés spinduliai.
@g 18-32°C DB 10~30°C DB = Daznai védinkite patalpg. Naudojant ilgai, reikia daznai védinti.
RZAG35~60 _20~52°C DB _20~24°C DB . UiQarxkite duri§ ir Iangu%._Jei_dgws ir Iangva.li bus atidaryti, oras
° tekés i§ kambario ir sumazés vésinimo arba Sildymo efektyvumas.
-21~18°C WB .
. . = Per daug NEATVESINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB taupyti energija, laikykite viduting temperatdros nuostatg.
RZAG71~140 _20~52°C DB ~19,5~21°C DB . II\VIIE.K.ADA nestatyl.qte.z dall.(tq sallva_ .jnva.nglmo orq !Igldlmo arba
° iSleidimo angos. Kitaip gali sumazéti Sildymo / vésinimo efektas
-20~15,5°C WB arba jrenginys gali nustoti veikti.
@g 18~37°C DB 10~27°C DB « Jei ketinate ilgai NENAUDOTI bloko, ijunkite jo pagrindinj jungiklj.
12~28°C WB Kol pagrindinis maitinimo jungiklis jjungtas, jrenginys vartoja
RZASG71~140 _15~46°C DB ~14~21°C DB elektros energija. |junkite pagrmd.l.n[ maltlnvlrno Jungllfll likus b?.nt.
° 6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradzios, kad jis sklandziai
-15~15,5°C WB isijungty.
@g 20~37°C DB 10~27°C DB » Jei drégnumas virsija 80% arba uzblokuojama drenazo anga, gali
14~28°C WB susidaryti kondensato.

Patalpos drégnumas

<80%@

Simbolis

Paaiskinimas

Sl

Lauko temperattra

o

Patalpos temperatira

= Nustatykite tinkamg kambario temperatirg, kad bity patogu.
Venkite pernelyg intensyvaus Sildymo ar vésinimo. Atminkite: gali
prireikti Siek tiek laiko, kol kambario temperatira pasieks
nustatytajg. Apsvarstykite galimybe pasinaudoti laikmadiu.

= Nustatykite oro srauto kryptj, kad Saltas oras nesikaupty ties
grindimis, o Siltas — prie luby. (Aukstyn (j lubas) vésinimo arba
dZiovinimo metu ir Zemyn Sildymo metu.)

= Neleiskite, kad j kambaryje esancius asmenis tiesiogiai pusty
oras.

FDXM25~60F3V1B(9)
Padalintosios sistemos oro kondicionieriai
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7 Techniné prieziura ir tvarkymas

7 Techniné prieziura ir
tvarkymas

71 Apzvalga: techniné prieziura ir
tvarkymas
Montuotojas turi kasmet vykdyti techninés prieziGros darbus.

Apie Saltnesj

Siame gaminyje yra fluorinty, Siltnamio efektg sukeliangiy duijy.

NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675
Saltnesio tipas: R410A

Visuotinio atSilimo potencialo (GWP) verté: 2087,5

@ PASTABA

Europoje techninés priezilros intervalams nustatyti
naudojama viso sistemoje esancio SaltneSio Silthamio
dujy emisija (iSreiSkiama ekvivalentiniu kiekiu CO,
tonomis). Laikykités galiojanciy reglamenty.

Siltnamio dujy emisijos skai¢iavimo formulé: Saltnesio
GWP verté x bendrasis $altnesio kiekis [kg] / 1 000

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotoja.

A |SPEJIMAS

R410A — nedegus SaltneSis, o R32 — Siek tiek liepsnus
Saltnesis. Paprastai jy nuotékiy nepasitaiko. Saltnesiui
iStekéjus | patalpg ir pasiekus atvirg liepsng iS degiklio,
Sildytuvo ar viryklés, gali kilti gaisras (R32 atveju) arba
susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.
Nenaudokite jrenginio, kol prieziiros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A ISPEJIMAS

Kad iSvengtumeéte elektros smagio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.

= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty su
vandeniu.

DEMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovg ir tvirtinimo
elementus, ar néra pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors suzaloti.

DEMESIO

NELIESKITE &ilumokaigio briauny. Sios briaunos yra
astrios ir gali jpjauti.

B> P

PASTABA

Valant Silumokaitj, bdtina nuimti jungikliy dézute ir
ventiliatoriaus variklj. Vanduo arba valiklis apgadinti
elektroniniy komponenty izoliacijg ir jie gali sudegti.

A ISPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, bukite atsargus su kopéciomis.

o

7.2 Kaip iSvalyti drenazo rinktuve
I8valykite drenaZo rinktuve, kad ji NEUZSIKIMSTU ir neapdulkéty.

7.3 Oro filtro, jleidimo angos groteliy,
oro iSvado ir iSoriniy skydeliy
valymas

7.31 Kaip nuvalyti oro iSvadg ir iSorinius
skydelius

A ISPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomujy medZiagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

ISPEJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui suslapti. Galima pasekmé:
elektros smigio arba gaisro pavojus.

PASTABA

Techninés prieziiros darbus TURI atlikti jgaliotasis
montuotojas arba priezitros agentas.

Rekomenduojame technine priezitrg atlikti bent kartg per
metus. Vis délto taikomuose teisés aktuose gali bati
numatyta trumpesniy techninés priezidros intervaly.

@ PASTABA

NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo milteliy arba skystojo insekticido. Galima
pasekmé: iSblukimas ir deformacija.

= NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatira
siekia arba virSija 50°C. Galima pasekmé: iSblukimas
ir deformacija.

= Plaudami mente vandeniu, smarkiai NETRINKITE.
Galima pasekmé: gali pradéti luptis pavirSiaus
hermetikas.

A DEMESIO

Prie§ pradédami darbus su galutiniais jrenginiais, atjunkite
elektros tiekima.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
PrieS valydami oro kondicionieriy arba oro filtrg, batinai
iSjunkite jrenginio veikimag ir atjunkite elektros tiekima.
Kitaip galite gauti elektros smugj ir susizaloti.

NuSluostykite minkSta Sluoste. Jei démes pasalinti sunku,
panaudokite vandenj arba neutraly valikl].

7.3.2 Kaip nuvalyti oro filtrg
Kada valyti oro filtra:

= NykscCio taisyklé: Valykite kas 6 ménesius. Jei oras patalpoje itin
uzter$tas, valykite dazniau.

= Atsizvelgiant | nuostatas, naudotojo sasajoje gali atsirasti
praneSimas TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas valyti oro filtrg).
I1Svalykite oro filtrg pasirodzius tokiam praneSimui.

= Jei nedvarumy nuvalyti nejmanoma, pakeiskite oro filtrg
(= pasirinktiné jranga).

Kaip valyti oro filtra:

Naudotojo trumpasis vadovas
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8 Trik€iy Salinimas

1 ISimkite oro filtra. |spauskite kablius ir iStraukite filtra, kaip
parodyta tolesnéje iliustracijoje. (2 kabliai 25 ir 35 tipams, 3
kabliai 50 ir 60 tipams)

galiné jleidimo anga apatiné jleidimo anga

2 Isvalykite oro filtrg. Panaudokite dulkiy siurblj arba iSplaukite
vandeniu. Jei oro filtras itin uzsiter§é, panaudokite minkstg
Sepetél] ir neutraly valiklj.

Padékite oro filtrg j Sesélj iSdziati.
Prijunkite oro filtra atgal. Uzkabinkite filtrg uz atlanko ir
prijunkite prie pagrindinio bloko, spausdami Zzemyn kablius.

galiné jleidimo anga apatiné jleidimo anga

5 |junkite maitinima.

6 Paspauskite mygtuka FILTER SIGN RESET (filtro Zenklo
nustatymas i$ naujo).

Rezultatas: PraneSimas TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas valyti
oro filtrg) pradings i$ naudotojo sgsajos.

7.4 Techniné prieziura pries ilgas
prastovas
Pvz., sezono pabaigoje.

= Palikite patalpos blokus veikti tik ventiliatoriaus rezimu mazdaug
pusdienj, kad iSdziovintuméte bloky vidy.

= |ISjunkite maitinimg. Naudotojo sasajos ekranas iSsijungia. |jungus
maitinimg, oro kondicionierius naudoja Siek tiek energijos net ir
neveikdamas.

= |Svalykite patalpos bloky oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su
savo montuotoju arba techninés priezidros specialistu, kad jis
iSvalyty patalpos bloko oro filtrus ir korpusus. Valymo techninés
priezilros patarimai bei proceddros pateikiamos konkreciy
patalpos bloky jrengimo / eksploatacijos vadovuose. Butinai
sumontuokite iSvalytus oro filtrus atgal j tg pacig vieta.

= |8imkite i naudotojo sgsajos maitinimo elementus.

7.5 Techniné prieziura po ilgy
prastovy

Pvz., sezono pradzioje.

= Patikrinkite ir paSalinkite viskg, kas gali blokuoti patalpos ir lauko
bloky jleidimo bei iSleidimo angas.

= Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas jZzeminimas.

= Patikrinkite, ar néra trikusiy laidy. Kilus problemy, susisiekite su
savo jgaliotuoju atstovu.

= ISvalykite patalpos bloky oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su
savo montuotoju arba techninés priezidros specialistu, kad jis
iSvalyty patalpos bloko oro filtrus ir korpusus. Valymo techninés
priezilros patarimai bei procediros pateikiamos konkreciy
patalpos bloky jrengimo / eksploatacijos vadovuose. Bitinai
sumontuokite iSvalytus oro filtrus atgal j ta pacig vieta.

= Jjunkite maitinimg likus bent 6 valandoms iki bloko veikimo
pradzios, kad sistema jsijungty sklandziau. Jjungus maitinima,
pasirodo naudotojo sgsajos ekranas.

8 Trik€iy Salinimas
Jvykus vienai i§ toliau nurodyty trik&iy, imkités toliau pateikty
priemoniy ir susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

A ISPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus
degésiy kvapui ir pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smuagj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su jgaliotuoju atstovu.

Sistemg TURI remontuoti kvalifikuotas priezitros specialistas.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dél kitos priezasties nei nurodyta
pirmiau ir né viena i§ pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi,
iSanalizuokite sistemg pagal toliau pateiktas procediras.

Triktis Priemoné

Jei sistema neveikia  |= Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol

iSvis. atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros

tiekimas nutriksta veikiant jrenginiui,
sistema automatiSkai jsijungia, kai
elektros tiekimas vél atkuriamas.

= Patikrinkite, ar neperdegé joks saugiklis
ir nesuveiké jungtuvas. Prireikus
pakeiskite saugiklj arba nustatykite i$
naujo jungtuva.

= Ar nuotoliniame valdiklyje yra galvaniniai
elementai?

= Ar tinkamai parinkta laikmacio nuostata?
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8 Trik€iy Salinimas

Triktis

Priemoné

Sistema veikia, taciau
vésina arba Sildo
nepakankamai.

Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
bloko oro jleidimo angos neblokuoja
klitys. Pa$alinkite kliatis ir pasirapinkite,
kad oras laisvai tekeéty.

Patikrinkite, ar neuzsikim$o filtras.

Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu,
kad baty iSvalytas oro filtras.

= Patikrinkite temperatiros nuostatg. Zr.

naudotojo sgsajos vadova.

= Patikrinkite, ar tinkamas oro srauto

kampas. Zr. naudotojo sgsajos vadova.

= Patikrinkite, ar nustatytos mazos

ventiliatoriaus apsukos. Zr. naudotojo
sgsajos vadova.

Patikrinkite, ar néra atidaryty dury ar
langy. Uzdarykite duris ir langus, kad
vidun nepasty véjas.

Patikrinkite, ar | patalpg neSviecia
tiesioginiai saulés spinduliai. Naudokite
uzuolaidas.

= Jei Silumos Saltiniai patalpoje yra

pernelyg intensyvis (vésinant). Jei
Silumos gautis patalpoje per didele,
sumazéja vésinimo efektas.

Patikrinkite, ar vésinimo metu patalpoje
néra pernelyg daug Zmoniy. Patikrinkite,
ar patalpoje néra pernelyg intensyviy
Silumos Saltiniy.

Jrenginys staiga
sustoja. (Veikimo
lemputé mirksi.)

= Patikrinkite, ar neuzsikim$o filtras.

Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu,
kad baty iSvalytas oro filtras (Zr. patalpos
bloko vadovo skyriy "Techniné
prieziara").

= Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos

bloko oro jleidimo angos neblokuoja
klidtys. PasSalinkite  kliGtis, pasukite
jungtuvg j padétj OFF (i§j.) ir atgal j ON
(jj.)- Jei lemputé vis dar mirksi, susisiekite
su savo jgaliotuoju atstovu.

Patikrinkite, ar visi daugialypés sistemos
patalpos blokai, prijungti prie lauko bloko,
veikia tuo paciu rezimu.

Veikimo metu
irenginys atlieka
nenormalig operacijg.

Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti
dél zaibo iSkrovos arba radijo bangy.
Pasukite jungtuvg j padétj OFF (isj.) ir

atgal j ON (jj.).

Jei, patikring pirmiau

nurodytus punktus, negalite iSspresti

problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
pozymius, visg bloko modelio pavadinimg (su pagaminimo numeriu,
jei toks yra) ir jrengimo datg (pageidautina — tg, kuri nurodyta

garantijos korteléje).

8.1 Pozymiai, NEPRISKIRIAMI
sistemos triktims

Toliau pateikiami pozymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.1.1 Pozymis: sistema neveikia

= Paspaudus naudotojo sagsajos jjungimo / i§jungimo mygtuka, oro
kondicionierius iSkart nepasileidzia. Jei veikimo lemputé jsijungia,
vadinasi, oro kondicionierius veikia jprastai. Jis iSkart

nepaleidZziamas, kadangi suveiké vienas iS jo saugos jtaisy,
neleidziantis perkrauti oro kondicionieriaus. Oro kondicionierius
automatiskai vél jsijungia po 3 minuciy.

= Jjungus maitinimg, oro kondicionierius neima veikti iSkart.
Palaukite 1 minute, kol pasiruo$ mikrokompiuteris.

= Oro kondicionierius nepradeda vél veikti iSkart, kai po paspaudimo
temperatlros nuostatos mygtukas grgzinamas j ankstesne padét;.
Jis iSkart nepaleidZziamas, kadangi suveiké vienas i jo saugos
jtaisy, neleidziantis perkrauti oro kondicionieriaus. Oro
kondicionierius automatiSkai vél jsijungia po 3 minuciy.

= Sustojo lauko blokas. Taip yra todél, kad patalpos temperatira
pasieké nustatytg verte. Blokas persijungia | ventiliatoriaus rezima.
Naudotojo sagsajoje pasirodo " (iSorinio  valdymo
piktograma) ir faktinis veikimas skiriasi nuo naudotojo sgsajos
nuostatos. Jei naudojami daugialypiai padalintieji modeliai,
mikrokompiuteris vykdo tolesne kontrole atsizvelgiant | kity
patalpos bloky veikimo rezima.

3
LA "

= Ventiliatoriaus apsukos skiriasi nuo nuostatos. Paspaudus
ventiliatoriaus apsuky valdymo mygtuka, ventiliatoriaus apsukos
nepakinta. Kai patalpos temperatira Sildymo rezimu pasiekia
nustatyta verte, arba pasiekiamas maksimalus jrenginio
pajégumas, lauko blokas nustoja veikti, o patalpos blokas ima
veikti tik ventiliatoriaus rezimu (mazos ventiliatoriaus apsukos).
Naudojant daugialypius padalintuosius modelius, patalpos blokas
pakaitomis veikia ventiliatoriaus sustojimo ir tik ventiliatoriaus
rezimu (LL = mazZos ventiliatoriaus apsukos). Tuo siekiama
nepusti vésaus oro tiesiai j patalpoje esancius zmones.

8.1.2 Pozymis: IS bloko (patalpos bloko)
sklinda balta migla

= Kai vésinant buna didelis drégnumas (alyvuotoje ir dulkétoje
vietoje). Jei patalpos bloko patalpa itin uzterSta, temperatiros
pasiskirstymas joje bina netolygus. Bdtina iSvalyti patalpos bloko
vidy. Dél iSsamios informacijos apie bloko valyma kreipkités j savo
jgaliotajj atstova. Sig operacijg turi atlikti kvalifikuotas prieZidros
specialistas.

= Kai oro kondicionierius persijungia j Sildymo rezima po atitirpinimo
rezimo. Atitirpinimo metu sugeneruota drégmé tampa garu ir
iSleidziama | aplinka.

8.1.3 Pozymis: iS bloko krenta dulkés

Kai blokas jjungiamas po ilgy prastovy. Taip yra todél, kad j blokg
pateko dulkiy.

8.1.4 Pozymis: Blokai skleidzia nemalony
kvapa

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldy, cigareciy ar kt.
ir po kurio laiko juos iSleisti.

8.1.5 Pozymis: veikimas netikétai sustoja
(veikimo lemputé lieka Sviesti).

Sistemos apsaugos sumetimais oro kondicionierius gali i§sijungti dél
dideliy jtampos svyravimy. Jis automatiSkai vél pradés veikti po
mazdaug 3 minuciy.

8.1.6 Pozymis. Lauko bloko ventiliatorius
sukasi, ta€iau oro kondicionierius
neveikia

= Sustabdzius veikima. Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi
30 sekundziy, kad apsaugoty sistema.

= Kai oro kondicionierius neveikia. Jei lauke itin auksta
temperatira, lauko bloko ventiliatorius gali pradéti suktis sistemos
apsaugos tikslais.

Naudotojo trumpasis vadovas
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9 ISmetimas

8.1.7 Pozymis: Sildymo rezimas staigiai
sustabdomas ir girdimas tekéjimo garsas.

Sistema Salina SerkSng nuo lauko bloko. Palaukite mazdaug 3-
8 minutes.

9 ISmetimas

@ PASTABA

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. |renginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo staiga.

10  Zodynas

DHW = buitinis karStas vanduo
Kar§tas vanduo naudodamas bet kokio tipo pastatuose
buiciai.

LWT = istekancio vandens temperatira
Vandens temperatira Siluminio siurblio vandens iSleidimo
vietoje.

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

|galiotasis gaminio montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti
gaminj.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis
asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés
direktyvos, jstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi
tam tikram gaminiui arba sriciai.

Prizitrinti jmoné
Kvalifikuota jmoné, galinti atlikti arba organizuoti bating
gaminio technine priezilra.

Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy
vadovas, paaiskinantis, kaip ji montuoti, konfigdruoti ir
priziareti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy
vadovas, paaiskinantis, kaip jj eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai
lapai ir jranga, kurig reikia sumontuoti, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasSytomis instrukcijomis.

Pasirinktiné jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima
derinti su gaminiu, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje
aprasytomis instrukcijomis.

|sigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su
gaminiu, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje
apraSytomis instrukcijomis.
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