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Visparigas drosibas
piesardzibas pasakumi

A Informacija par dokumentaciju

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas
ir originalo dokumentu tulkojumi.

Saja dokumenta aprakstitie dro$ibas pasakumi attiecas uz ot
svarigam témam un ir rlipigi jaievéero.
Sistémas uzstadisana un visas darbibas, kas aprakstitas

uzstadiSanas rokasgramata un uzstaditaja uzzinu rokasgramata,
ir JAVEIC pilnvarotam uzstaditajam.

111 Bridinajumu un simbolu nozime

A BISTAMI!

Norada situaciju, kas
savaino$anos.

izraisa navi vai nopietnu

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var
sanemsanu.

B

izraisit  elektrotrieciena

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit apdegumu gidSanu |oti
augstas vai zemas temperatiras iedarbibas rezultata.

B

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Norada iespéjami spradzienbistamu situaciju.

B

BRIDINAJUMS

Norada situaciju,
savaino$anos.

>

kas var izraisit navi vai nopietnu

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

UZMANIBU!

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai ari vieglu vai
vidé&ji smagu savaino$anos.

> B

PAZINOJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit aprikojuma vai Tpasuma

bojajumus.

INFORMACIJA

Norada noderigus padomus vai papildinformaciju.

Simbols Paskaidrojums

Pirms uzstadiSanas izlasiet uzstadiSanas un
ekspluatacijas rokasgramatu, ka ar1 elektriskas
shémas instrukciju.

(4]

Pirms apkopes un servisa darbu veikSanas izlasiet
apkopes rokasgramatu.

Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja
[ ] uzzinu rokasgramata.

1.2 Informacija lietotajam

= Ja NEPROTAT lietot iekartu, tad vérsieties pie uzstaditaja.

= So ierici drikst lietot bérni, kas vecaki par 8 gadiem, ka ari
personas ar fiziskas, motoriskas vai garigas attistibas
traucéjumiem un cilvéki, kuriem trikst atbilstoSu zinaSanu vai
pieredzes, bet tikai tad, ja Sos cilvékus rapigi uzrauga vai art par
So cilvéku droSibu atbildigd persona ir sniegusi viniem skaidri
saprotamus noradijumus par iekartas lietoSanas riskiem.
NELAUJIET bérniem rotalaties ar So elektroierici. Bérniem bez
pieauguso uzraudzibas AIZLIEGTS veikt iekartas tiriSanu un
apkopi.

A BRIDINAJUMS

Lai novéerstu elektroSoku vai aizdegSanos, rikojieties, ka
aprakstits talak.

= NESKALOJIET iekartu.
= NEPIESKARIETIES iekartai ar mitram rokam.

= Uz iekartas virsmas NENOVIETOJIET
priekSmetus, kas satur Gdeni.

nekadus
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2 Par So dokumentu

@ PAZINOJUMS = Lietotaja atsauces rokasgramata:
= Uz iekartas aug$éjas virsmas NENOVIETOJIET = Detalizéti noradijumi un fona informacija pamata un sarezgttai
nekadus objektus un aprikojumu. lietosanai
= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas. = Formats: Digitali faili vietné http://www.daikineurope.com/

= Bloki ir markéti ar Sadu simbolu:

support-and-manuals/product-information/

Piegadatas dokumentacijas jaunakos labojumus skatiet Daikin
K regionalaja timek|a vietné vai jautajiet uzstaditajam.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
[ originalo dokumentu tulkojumi.

Tas nozimé, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRIKST
sajau[(t kopa ar neskirotiem majsaimniecibas atkritumiem. 2.1
NEMEGINIET pats demontét sistému: sisttmas demontaza, )
aukstumagenta, ellas un citu daju apstradi drikst veikt tikai
sertificéts uzstaditajs saskana ar attiecigo likumdoSanu.

Lietotaja uzzinu rokasgramatas
parskats

Bloki ir japarstrada specializéta parstrades ripnica, lai to Nodala Apraksts
sastavdalas atkartoti izmantotu. NodroSinot pareizu atbrivoSanos Vispargjie drosibas |zlasiet $o0s drogibas noteikumus
no 8T produkta, jis palidzésiet novérst iespéjamo negativo ietekmi noteikumi PIRMS iekartas iedarbinasanas
uz apkartéjo vidi un cilvéku veselibu. Lai sapemtu plasaku Par dokumentaciju Kada dokumentacija ir pieejama
informaciju, l0dzam sazinaties ar uzstaditaju vai vietéjam varas lietotajam
iestadem.

Par sistému = Komponenti

= Baterijas ir markétas ar $adu simbolu:

= Lietotaja saskarnes ierice

pirms iedarbinaSanas Kas jadara pirms iedarbinaSanas
~ Darbiba Sistémas darbinasana
Tas nozimé, ka baterijas NEDRIKST sajaukt kopa ar neskirotiem - _ _
Energijas taupiSana un Ka tauprt energiju

majsaimniecibas atkritumiem. Ja zem $1 simbola atrodas kimiska
elementa simbols, tad tas nozimé, ka noraditd smaga metala

optimala darbinasana

koncentracija baterija parsniedz noteiktu robezlielumu. UzturéSana un tehniska K& uzturét un apkopt iekartu
lespéjamie kimisko elementu simboli: Pb: svins (>0,004%). apkope

Izlietotas baterijas ir japarstrada specializéta parstrades rapnica, Darbibas trauc&jumu Kas jadara, ja rodas problémas
lai to sastavdalas atkartoti izmantotu. Nodrosinot pareizu izlietoto novérsana

bateriju utilizaciju, jis palidzésiet novérst So atkritumu iesp&jamo
negativo ietekmi uz apkartéjo vidi un cilvéku veselibu.

Utilizacija Ka utilizet sistéemu

Glosarijs Terminu definicijas

2 Par So dokumentu

Pateicamies par $T produkta iegadi. Ladzu:

Par sistemu

INFORMACIJA

Skanas spiediena [Tmenis ir mazaks par 70 dBA.

lai nodrosinatu labako iesp&jamo veiktspéju.
= Saglabajiet dokumentaciju izmantoSanai nakotné.

= |zlasiet dokumentaciju rdpigi, pirms izmantojat lietotaja saskarni,

Mérkauditorija

TieSie lietotaji

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Aukstumagents R32 (ja tiek izmantots) Saja bloka ir ar
zemaku uzliesmojamibas robezu. Par izmantojamo
aukstumagentu sk. aréja bloka specifikacijas.

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti A
lietotaji veikalos, vieglaja rdpnieciba un zemnieku
saimniecibas, vai arl nelietpratigas personas uznémumos

un majsaimniecibas.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi:

= DroSibas instrukcijas, kas jaizlasa pirms sistémas
ekspluatéSanas

= Formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kasté)
= Ekspluatacijas rokasgramata:

= Tsa rokasgramata pamata izmantosanai

BRIDINAJUMS

= JUs nedrikstat iekartu parbavét, izjaukt, demontét, no
jauna uzstadit un remontét, jo nepareizas izjaukSanas
vai uzstadiSanas gadijuma ir iespéjams elektriskas
stravas trieciens vai aizdegSanas. Veérsieties pie
izplatitaja.

= Nejausas aukstumagenta noplides gadijuma nedrikst
pielaut ta saskari ar atklatu liesmu. Pats
aukstumagents ir pilnigi dross un nav indigs. R410A ir
nedegoSs un R32 ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet tie izdala indigu gazi, ja nejausi noplst
telpa, kur ir karsts gaiss no silditaja ar ventilatoru, no
gazes plits vai tamlidzigam iericem. Pirms
kondicionétaja darbibas atsakSanas vienmér pieprasiet
kvalificetu servisa darbinieku apstiprindjumu, ka
noplude ir novérsta un noplides vieta ir salabota.

= Formats: drukats dokuments (iekStelpu iekartas kasté)

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN
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4 Pirms iedarbinasanas

PAZINOJUMS
Nepareiza aprikojuma vai piederumu uzstadiSana var
izraisit  elektrotriecienu,  T1ssavienojumu, noplades,

aizdegSanos vai citadi bojat aprikojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprikojumu un rezerves dalas, kuras
razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin.

Sastavdalas

@ PAZINOJUMS
Nedrikst ar cietiem, smailiem priekSmetiem nospiest
lietotdja saskarnes pogas. Ta varat sabojat lietotaja
saskarni.
PAZINOJUMS

Nedrikst raustit vai salocit lietotdja saskarnes elektribas
vadus. Tas var izraisit ierices darbibas traucéjumus.

INFORMACIJA

Sie attéli ir pieméri un var NEATBILST jdsu sistémai.

Lietotaja saskarne

lek$éjais bloks

Argjais bloks

Lietotaja saskarne

Gaisa iepllde

Gaisa izplude

Aukstumagenta caurulvads un elektribas vadi
DrenaZas caurule

Aréja bloka zeméjums, kas novers elektriskas stravas
triecienus.

SQ D Q0T QO

UZMANIBU!
= AIZLIEGTS pieskarties kontrollera iek$éjam detalam.
= AIZLIEGTS nonemt priek8&jo paneli. Bistami

pieskarties dazam iek§€jam detalam, jo rezultata ir
iespéjami ierices darbibas traucéjumi. Ja nepiecieSams

parbaudit vai regulét iekS€éjas detalas, vérsieties pie
izplatitaja.

Saja ekspluatacijas rokasgramata sniegts nepilnigs parskats par
sistémas galvenajam funkcijam.

Par lietotaja saskarnes ierices displeju un pogam skatiet lietotaja
saskarnes ierices lietoSanas instrukciju.

4

Pirms iedarbinasanas

A

BRIDINAJUMS

lekartas detalas ir zem sprieguma un sakarst.

A

BRIDINAJUMS

Pirms ierices darbinaSanas parliecinieties, ka uzstaditajs
tas uzstadisanu ir veicis pareizi.

A

UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplides un izplides atverés. AIZLIEGTS nonemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griezas liela atruma, ta
lapstinas var radrtt ievainojumus.

A

UZMANIBU!
= AIZLIEGTS pieskarties kontrollera iek§&jam detalam.
= AIZLIEGTS nonemt priekS8€jo paneli. Bistami

pieskarties dazam iek$€jam detalam, jo rezultata ir
iespé&jami ierices darbibas traucéjumi. Ja nepiecieSams
parbaudit vai regulét iek$€jas detalas, vérsieties pie
izplatitaja.

PAZINOJUMS
Aizliegts tirit

talvadibas pults paneli ar benzinu,
krasu, var arT nolobities panela parklajums. Ja panelis ir
loti netirs, samitriniet lupatinu neitrala mazgasanas lidzekla
Gdens skiduma, stingri izspaidiet un tad ar $o lupatinu
noslaukiet paneli. Péc tam noslaukiet panela virsmu ar

citu, sausu draninu.

UZMANIBU!

Nav ieteicams ilgi atrasties iekartas gaisa plisma, tas var
kaitét veselibai.

>

UZMANIBU!

Lai novérstu skabekla trikumu, pietiekami védiniet telpu, ja
taja kopa ar sistému tiek izmantots aprikojums ar degli.

>

UZMANIBU!

NEDARBINIET iekartu, kad telpa izmantojat izsmidzinamu
insekticidu. Kimiskas vielas var uzkraties bloka un
apdraudét seviski jutigu cilvéku veselibu.

o

PAZINOJUMS

Noteikti ieslédziet 6 stundas pirms uzpildiSanas, lai strava
tiktu pievadita kompresora kartera silditajam un lai
aizsargatu kompresoru.

5

5.1

Darbiba

Darbibas diapazons

Par kombinéSanu ar R410A arégjo bloku skatiet talak tabula:

Lietotaja uzzinu rokasgramata
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6 Energijas taupisana un optimala darbinasana

Aréjie bloki Dzesésana Sildisana Aréjie bloki Dzesésana Sildisana
RR71~125 Dg —15~46°C ar sauso — 2MXM50 ﬁg —10~46°C ar sauso |—15~24°C ar sauso
[ ] [ )
termometru 3MXM40~68 termometru termometru
@g 18~37°C ar sauso — AMXMBB~50 —16~18°C ar mitro
termometru termometru
12~28°C ar mitro 5MXMS30 Qﬂ 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso
termometru termometru termometru
RQ71~125 Dg —-5~46°C ar sauso | —-9~21°C ar sauso RXM25~60 ﬁg —10~46°C ar sauso |-15~24°C ar sauso
® termometru termometru e termometru termometru
—10~15°C ar mitro —-16~18°C ar mitro
termometru termometru
@g 18~37°C ar sauso | 10~27°C ar sauso Qﬂ 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso
termometru termometru termometru termometru
12~28°C ar mitro RZAG35~60 ﬁg —20~52°C ar sauso | —20~24°C ar sauso
termometru e termometru termometru
RXS25~60 D[ﬂ —10~46°C ar sauso | —15~24°C ar sauso —21~18°C ar mitro
® termometru termometru termometru
_16~18°C ar mitro Qﬂ 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso
termometru termometru termometru
@g 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso RZAG71~140 ﬁg —20~52°C ar sauso -19,5~21°C ar
termometru termometru ® termometru sauso termometru
2MXS50 D[ﬂ 10~46°C ar sauso |—15~24°C ar sauso —-20~15,5°C ar
® termometru termometru mitro termometru
—16~18°C ar mitro @ﬂ 18~37°C ar sauso | 10~27°C ar sauso
termometru termometru termometru
Qg 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso 12~28°C ar mitro
termometru termometru termometru
3MXS40~68 Dﬂ —10~46°C ar sauso | —15~24°C ar sauso RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C ar sauso | —14~21°C ar sauso
[ ] [ )
AMXS68~80 termometru termometru termometru termometru
5MXS90 —16~18°C ar mitro —'15~15,5 Car
termometru mitro termometru
Qg 18~32°C ar sauso | 10~30°C ar sauso Qﬂ 20~37°C ar sauso | 10~27°C ar sauso
termometru termometru termometru termometru
RZQG71~140 mﬂ —15~50°C ar sauso |—19~21°C ar sauso 14~28°C ar mitro
® termometru termometru termometru
—20~15,5°C ar Telpu gaisa mitrums <80%®

mitro termometru

18~37°C ar sauso

10~27°C ar sauso

Simbols

Paskaidrojums

Sl

Ara temperatira

o

termometru termometru
12~28°C ar mitro
termometru
RZQSG71~140 Qﬂ —15~46°C ar sauso |-14~21°C ar sauso
® termometru termometru
-15~15,5°C ar

mitro termometru

Telpu temperatira

(a)

20~37°C ar sauso

10~27°C ar sauso

Lai novérstu kondensaciju un tdens piléSanu no bloka. Ja
temperatdra vai gaisa mitrums ir arpus §im robezam, tad
var iedarboties droSibas ierices un var rasties gaisa
kondicionétaja darbibas trauc&jumi.

termometru termometru .
14~28°C ar mitro 6 Energijas taupiSsana un
termometru optimala darbinasana
RZQ200~250 Dﬂ —5~46°C ar sauso |-14~21°C ar sauso
° termometru termometru A UZMANIBU!
—15~15°C ar mitro Gaisa plismu NEDRIKST vérst uz maziem bérniem,
termometru augiem vai majdzivniekiem.
@g 20~37°C ar sauso | 10~27°C ar sauso -
termometru termometru A BRIDINAJUMS
14~28°C ar mitro NEDRIKST novietot zem iek$&ja un/vai arga bloka
termometru nekadus priekSmetus, kuri var samirkt. Pretéja gadijuma
mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
Par kombiné$anu ar R32 aréjo bloku sk. talak tabula: caurulvadiem, gaisa filtra aizséréSana vai drenazas
nosprostoSanas var izraisit tdens piléSanu, kas, savukart,
var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Lietotaja uzzinu rokasgramata
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7 Apkope un remonts

@ PAZINOJUMS

NEIZMANTOJIET sistému citiem nollkiem. Lai saglabatu
augstu sistémas darbibas kvalitati, neizmantojiet iekartu,
lai nodroSinatu zemu temperattru precizijas
instrumentiem, partikas produktiem, augiem, dzivniekiem
vai makslas darbiem.

A UZMANIBU!

NEDARBINIET iekartu, kad telpa izmantojat izsmidzinamu
insekticidu. Kimiskas vielas var uzkraties bloka un
apdraudét seviski jutigu cilvéku veselibu.

PAZINOJUMS

Eiropa apkopes intervalu noteikSanai tiek izmantotas
kopéja dzeséSanas Skidruma uzpildes siltumnicefekta
gazu emisijas sisttma (izteiktas k& tonnas CO,
ekvivalenta). Rikojieties saskanad ar piemérojamo
likumdoSanu.

Siltumnicefekta gazu emisiju aprékina formula:
dzeséSanas Skidruma GWP vértiba x kop€ja dzeséSanas
§kidruma uzpilde [kg] / 1000

Lai sanemtu papildinformaciju, sazinieties ar savu

uzstaditaju.
A BRIDINAJUMS _ A BRIDINAJUMS
Gaisa kondicionétaja tuvuma NEDRIKST novietot vai lietot R410A ir nedegoss aukstumagents, bet R32 ir

viegli uzliesmojoSa aerosola balonipu. Tas var izraisit
ugunsgréku.

levérojiet $adus droSibas pasakumus, lai nodroSinatu pareizu
sistémas darbibu.

= DzeséSanas laika aizsedziet logus ar aizkariem vai zalGzijam, lai
nelautu spilgtai saulei iespidét telpa.

= Biezi védiniet. Biezas lietoSanas gadijuma nepiecieSams pievérst
Tpasu uzmanibu védinasanai.

Aizveriet durvis un logus. Ja durvis un logi ir vala, tad gaiss izplast
no telpas, tadéjadi samazinot dzeséSanas vai sildiSanas
efektivitati.

» NEDRIKST par daudz atdzesét vai sasildit telpu. Lai taupitu
energiju, neiestatiet parak augstu vai parak zemu temperataru.

» NEDRIKST novietot priek3metus pie iekartas gaisa ieplides vai
izplades atveres. Tada gadijuma iekarta sliktak sildis/dzesés vai
vispar partrauks darboties.

= lzslédziet stravas padevi iekartai, ja iekarta ilgaku laiku NETIEK
darbinata. Ja galvenais stravas padeves slédzis ir ieslégts, iekarta
patéré elektribu. Lai garantétu netraucétu iekartas darbibu,
ieslédziet galveno baroSanas slédzi 6 stundas pirms iekartas
iedarbinasanas.

» Udens kondenséjas, ja mitrums parsniedz 80% vai tiek
nosprostota drenazas izplade.

= Pareizi noregul€jiet temperatdru, lai batu patikami uzturéties telpa.
Nav ieteicama parak intensiva sildiSana vai dzesé$ana. Nemiet
véra, ka iestatitds temperatiras sasniegSanai telpa var bat
nepiecieSams laiks. Apsveriet iesp€ju izmantot taimera iestatijumu
iespéjas.

Regulgjiet gaisa plismas virzienu, lai nepielautu auksta gaisa
uzkrasanos pie gridas un silta gaisa uzkrasanos pie griestiem. (uz
augsu, griestu virziena, kad dzesé vai zave, un uz leju, kad silda)

= Nepielaujiet tieSu gaisa plismu uz cilvékiem telpa.

7 Apkope un remonts

71 Parskats: apkope un remonts
Uzstaditajam katru gadu ir javeic iekartas apkope.
Par aukstumagentu

Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.
NEIZLAIDIET gazes atmosféra.

Dzesétaja tips: R32

Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba: 675
Dzesétaja tips: R410A

Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba: 2087,5

aukstumagents ar zemaku uzliesmojamibas robeZu;
parasti tie nenoplist. Tacu aukstumagenta nopludes
gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla liesmu, silditaju
vai pltti var izraistt aizdegSanos (R32 gadijuma) vai indigas
gazes izveidosanos.

Noplides gadijuma izslédziet visus silditajus, izveédiniet
telpu un versieties pie izplatitdja, kurS jums pardeva
iekartu.

Neizmantojiet Sadu iekartu, kamér apkopes specialists nav
noversis bojajumu noplides vieta un apstiprindjis iekartas
gatavibu lietoSanai.

BRIDINAJUMS

= Dzesétdja keédes dalas NEDRIKST caurdurt vai
dedzinat.

= NEDRIKST izmantot tiriSanas materialus vai lidzek|us
atkauséSanas procesa paatrinasanai, ko nav ieteicis
razotajs.

= Nemiet véra, kas sisttma esoSais dzesétajs ir bez
smarzas.

PAZINOJUMS
Apkopes darbus drikst veikt TIKAI pilnvarots uzstaditajs
vai servisa organizacijas parstavis.

lesakam veikt apkopi vismaz vienu reizi gada. Tacu
attiecigu likumu un noteikumu prasibu dé| var bat
nepiecieSami 1saki apkopes intervali.

UZMANIBU!

Pirms ieri€u apkopes darbiem parliecinieties, ka ir izslégta
stravas padeve.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Pirms gaisa kondicionétaja vai gaisa filtra tiriSanas
parliecinieties, ka iekarta ir izslégta un stravas padeve
partraukta. Pretéja gadijuma ir iespéjams elektriskas
stravas trieciens un ievainojumi.

BRIDINAJUMS

Lai novérstu elektroSoku vai aizdegSanos, rikojieties, ka
aprakstits talak.

= NESKALOJIET iekartu.
= NEPIESKARIETIES iekartai ar mitram rokam.

A

= Uz iekartas virsmas NENOVIETOJIET nekadus
priekSmetus, kas satur Gdeni.

UZMANIBU!

Péc ilgas lietoSanas parbaudiet bloka rami un

stiprindjumus, vai tie nav bojati. Bloks, kuram ir bojati
stiprinajumi, var nokrist un radit traumas.

Lietotaja uzzinu rokasgramata
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7 Apkope un remonts

A UZMANIBU!

NEPIESKARIETIES siltummaina ribam. Sis ribas ir asas,
uz tam var sagriezt roku.

PAZINOJUMS

Kad veicat siltummaina tirisanu, iepriek§ demontgjiet
sadales karbu un ventilatora motoru. Udens vai
mazgasanas I1dzeklis var sabojat elektronisko dalu
izolaciju, un tad $1s dalas var izdegt.

A BRIDINAJUMS

levérojiet piesardzibu, stradajot liela augstuma.

7.2 Drenazas tvertnes tiriSana
Drenazas tvertne ir jatira, lai tur NEUZKRATOS dubli un putek|i.

7.3 Gaisa filtra, suksanas filtra, gaisa
izpludes atveres un aréjo paneju
tirisana

7.31 Gaisa izpludes atveres un aréjo panelu
tirisSana

A BRIDINAJUMS

NEDRIKST pielaut Gdens iekli$anu iek3gja bloka.
lespéjamas sekas: Elektriskas stravas trieciena vai
ugunsgréka briesmas.

PAZINOJUMS

= Nedrikst tiriSanai  izmantot benzinu, benzolu,
Skidinatajus vai S8kidrus insekticidus. lespéjamas

sekas: Krasas mainas un deformésanas briesmas.

= NEDRIKST izmantot Gdeni vai gaisu, kura temperatira
ir 50°C vai augstdka. lespéjamas sekas: Krasas
mainas un deformésanas briesmas.

= NEDRIKST stingri berzt, mazgajot propelleru ar Gdeni.
lespéjamas sekas: Var atlobities virsmas parklajums.

Tiriet ar mikstu lupatu. Ja grati notirit traipus, lietojiet Gdeni vai
neitralu mazgasanas Iidzekli.

7.3.2 Gaisa filtra tiriSana

Kad jatira gaisa filtrs:

= Galvenais noteikums: tiriet ik péc 6 ménesiem. Ja telpa ir |oti
piesarmots gaiss, tad tiriet biezak.

= Ar attiecigiem iestatljumiem lietotdja saskarné var paradities
pazinojums TIME TO CLEAN AIR FILTER (laiks tirit gaisa filtru).
Kad paradas Sis pazinojums, iztiriet gaisa filtru.

= Ja nav iespéjams iztirt piesarnojumu, tad nomainiet gaisa filtru
(= papildaprikojums).
Ka tira gaisa filtru:
1 lznemiet gaisa filtru. Atbidiet akus un iznemiet gaisa filtru, ka
paradits zemak ilustracija. (2 aki 25. un 35. tipam vai 3 aki 50.
un 60. tipam)

Aizmuguréja iesukSana Apak$éja iestkSana

2 lztiriet gaisa filtru. Tiriet ar putek|sicéju vai izmazgajiet ar
Gdeni. Ja gaisa filtrs ir [oti netirs, tad izmantojiet mikstu birsti un
neitralu mazgasanas lidzekli.

Gaisa filtru zavejiet éna.

Uzstadiet gaisa filtru atpakal iekarta. leakgjiet filtru aiz
aizbidna un nostipriniet galvenaja bloka, pabidot uz leju, uz
akiem.

Aizmuguréja iesukSana

5 lesledziet stravu.
6 Nospiediet pogu FILTER SIGN RESET (filtra zimes atiestate).

Rezultats: Lietotdja saskarné pazid pazinojums TIME TO CLEAN
AIR FILTER (laiks iztirit gaisa filtru).

7.4 Tehniska apkope pirms ilgas
dikstaves

Pieméram, darba sezonas beigas.

= Apméram pusi dienas darbiniet iekS&jos blokus tikai ventilatora

rezima, lai izzavétu bloku ieksieni.

= Izslédziet stravas padevi. Lietotdja saskarnes displejs nodziest.
Kad ir ieslegta stravas padeve, gaisa kondicionétajs patéré
elektroenergiju ar tad, ja tas nedarbojas.

= NepiecieSams veikt iek§€jo bloku gaisa filtru un korpusu tiriSanu.
Veérsieties pie uzstaditdja vai apkopes specialista, lai vin$ veic
iek§€jo bloku gaisa filtru un korpusu tiriSanu. Atsevisko iek$gjo
bloku uzstadiSanas/ekspluatacijas instrukcija ir sniegti padomi par

apkopi un aprakstitas tirisanas proceddras. Parliecinieties, ka
iztirttie gaisa filtri ir uzstadtti atpakal tada pasa stavokli.

= Iznemiet lietotaja saskarnes baterijas.

7.5 Tehniska apkope péc ilgas
dikstaves
Pieméram, jaunas darba sezonas sakuma.

= Parbaudiet aréja un iek$&ja bloka gaisa ieplides un izplides
atveres, novaciet visu, kas tur var kavét gaisa plismu.

= Parbaudiet, vai ir pareizi pievienots zeméjums.

FDXM25~60F3V1B(9)
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8 Darbibas traucéjumu novérsana

= Parbaudiet, vai nav parrauts kads vads. Ja rodas problémas,
Vérsieties pie izplatitaja.

= NepiecieSams veikt iek§&jo bloku gaisa filtru un korpusu tirisanu.
Veérsieties pie uzstaditdja vai apkopes specialista, lai vin$ veic
iek8€jo bloku gaisa filtru un korpusu tiriSanu. Atsevisko iek$&jo
bloku uzstadi§anas/ekspluatacijas instrukcija ir sniegti padomi par
apkopi un aprakstitas tiriSanas proceddras. Parliecinieties, ka
iztiritie gaisa filtri ir uzstadtti atpakal tada pasa stavoklr.

= Lai garantétu labaku iekartas darbibu, ieslédziet barosanas
stravas slédzi vismaz 6 stundas pirms iedarbinaSanas. Lidzko ir
ieslégta strava, iedegas lietotaja saskarnes displejs.

8 Darbibas traucéjumu
novérsana

Ja rodas kads no talak minétiem darbibas trauc€jumiem, veiciet
attiecigos noraditos pasakumus un vérsieties pie izplatitaja.

A BRIDINAJUMS

Apturiet iekartu un izslédziet stravu, ja notiek kaut kas
neparasts (paradas deguma smaka u.tml.).

lekartas darbinasana tados apstakl|os var izraisit nopietnus
bojajumus, elektriskas stravas triecienus vai aizdegSanos.
Veérsieties pie izplatitaja.

Sistémas remonts ir JAVEIC tehniskas apkopes specialistam:

Ja sisttma pareizi NEDARBOJAS (iznemot augstak minétos
gadijumus) un nav neviena no augstak minétajiem darbibas
traucéjumiem, tad veiciet sistémas izpéti talak noraditaja veida.

Darbibas traucejums Traucéjuma novérsana

Ja sistéma vispar = Parbaudiet, vai nav partraukta stravas
nedarbojas. padeve elektriskaja tikla. Pagaidiet, I1dz
tiek atjaunota stravas padeve. Ja stravas
padeve tiek partraukta sistémas darbibas
laika, sisttma automatiski atsak darbibu,
kad tiek atjaunota stravas padeve.

= Parbaudiet, vai nav izdedzis droSinatajs
vai nostradajis atdalitajslédzis. Nomainiet
droSinataju  vai veiciet automatiska
droSinataja atiestati, ja tas nepiecieSams.
= Vai talvadibas pulti ir ievietotas

baterijas?

Darbibas traucéjums Traucéjuma novérsana

Sistéma darbojas, bet |= Parbaudiet, vai nav aizsprostotas argjo
nepietickami dzesé vai| vai iekS8€jo bloku gaisa ieplides vai
silda. izpludes atveres. Likvidéjiet SkérSlus un
nodroSiniet netraucétu gaisa plasmu.

= Parbaudiet, vai nav aizséréjis gaisa filtrs.
Vérsieties pie izplatitaja, lai veiktu gaisa

filtra tiri$anu.

= Parbaudiet temperatiras iestatijumu.
Sk. lietotaja saskarnes instrukciju.

= Parbaudiet, vai ir pareizs gaisa plismas
lenkis. Sk. lietotaja saskarnes instrukciju.

= Parbaudiet, vai nav iestatits parak mazs
ventilatora atrums. Sk. lietotaja
saskarnes instrukciju.

= Parbaudiet, vai nav atvértas durvis vai
logi. Aizveriet durvis un logus, lai
novérstu gaisa iepli$anu no arpuses.

= Parbaudiet, vai telpa neiespid spilgta
saule. Izmantojiet aizkarus vai ZalGzijas.

= Ja telpa tiek parak stipri apkurinata

(dzeséSanas laika). DzeséSanas
efektivitate samazinas, ja telpa tiek parak
stipri sildita.

= Parbaudiet, vai dzesé$anas laika telpa
nav parak daudz cilvéku. Parbaudiet, vai
telpa netiek parak stipri apkurinata.

lekarta peksni = Parbaudiet, vai nav aizsérgjis gaisa filtrs.
apstajas. (Darbibas Veérsieties pie izplatitaja, lai veiktu gaisa
indikators mirgo.) filtra tiriSanu  (sk. nodaju "Apkope"

iek8éja bloka instrukcija).

= Parbaudiet, vai nav aizsprostotas aréjo
vai iekS€jo bloku gaisa ieplides vai
izplides atveres. Likvidéjiet SkérS|us,
pagrieziet slédzi OFF un atpaka] ON. Ja
indikators joprojam mirgo, tad vérsieties
pie izplatitaja.

= Parbaudiet, vai visi iekS&jie bloki, kas
savienoti ar aréjo bloku, darbojas viena
un taja pasa rezima.

Darbibas laika médz |= Zibens vai radiovilni var izraisit gaisa
bt nepareiza darbiba. | kondicionétaja avariju. Pagrieziet slédzi
OFF un atpakal ON.

= Vaiir pareizs taimera iestatijums?

Ja péc augstak minéto faktoru parbaudes jis nevarat noveérst
darbibas traucéjumu, tad vérsieties pie uzstaditaja un pazinojiet
vinam darbibas traucéjuma pazimes, pilnu iekartas modela
nosaukumu (ja iespéjams, sérijas numuru) un uzstadiSsanas datumu
(tas var bt noradits garantijas karté).

8.1 Pazimes, kuras NELIECINA par
sistémas darbibas traucéjumiem

Sis pazimes NAV sistémas darbibas traucéjumu pazimes:

8.1.1 Pazime: sistéma nedarbojas

= Gaisa kondicionétajs neuzsak darbu uzreiz péc ON/OFF (IESL./
IZSL.) pogas nospieSanas lietotdja saskarné. Ja spid darbibas
indikators, tad gaisa kondicionétajs ir normala stavoklr. Tas uzreiz
neatsak darbu, jo ir nostradajusi viena no droSibas iericém, kas
novérs gaisa kondicionétaja parslogoSanu. Gaiss kondicionétajs
automatiski atsaks darbu péc 3 minatém.

= Gaisa kondicionétajs nesak darboties uzreiz péc stravas padeves
ieslégSanas. Pagaidiet 1 mindti, [ldz mikrodators ir gatavs darbam.

Lietotaja uzzinu rokasgramata
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9 Likvidesana

= Gaisa kondicionétajs neatsak darbu uzreiz péc nospiestas
temperatiras iestatijumu pogas atgrieSanas iepriekséja stavokilr.
Tas uzreiz neatsak darbu, jo ir nostradajusi viena no droSibas
iericém, kas novér§ gaisa kondicionétaja parslogosanu. Gaiss
kondicionétajs automatiski atsaks darbu péc 3 minatém.

= Aréjais bloks partraucis darbu. lemesls ir iestatitas telpu
temperatiras sasniegSana. lekarta pariet ventilatora darbibas
rezima. Lietotdja saskarnes displeja paradas (argjas
vadibas ikona), un iekarta darbojas atSkirigi no lietotaja saskarnes
iestatljumiem. Dalitas sisttmas modeli ar vairakiem iek$&jiem
blokiem mikrodators vada atkariba no paréjo iekSéjo bloku
darbibas rezima.

= Ventilatora atrums atskiras no iestatitd. Kad nospiez ventilatora
atruma vadibas pogu, ventilatora atrums nemainds. Kad
sildiSanas rezima sasniegta iestatita telpu temperatira vai
iekartas maksimala jauda, ar€jais bloks partrauc darbu un
iekSéjais bloks darbojas tikai ventilatora rezima (Iéns ventilatora
atrums). Dalitai sistémai iek$€jais bloks parmainus darbina un
aptur ventilatoru (LL = Iéns ventilatora atrums). Tadéjadi tiek
noveérsta auksta gaisa tieSa ieplide telpa.

8.1.2 Pazime: no bloka nak ara balti garaini
(iekSejais bloks)
= Ja dzeséSanas laika ir liels mitrums (gaisa ir ellas tvaiki un

putekli). Ja iek$eja bloka ir daudz netirumu, telpa vairs nav
vienmériga temperatlra. Tad nepiecieSams iztirit iek$éjo bloku.

Pieprasiet no izplatitdja stkaku informaciju par iekartas tirisanu.
Sis darbs javeic tehniskas apkopes specialistam.

= Kad gaisa kondicionétajs péc atkauséSanas ir parslégts uz
sildiSanu. AtkauséSanas laika no iekartas iztvaiko mitrums.
8.1.3 Pazime: no bloka nak ara putekl|i

Ja bloku izmanto péc ilgas dikstaves. Jo bloka ir sakrajusies putekli.

8.1.4 Pazime: no blokiem var izdalities smaka

Bloks var absorbét telpas, mébelu, cigaresu utt. smaku un péc tam
to atkal izdalit.

8.1.5 Pazime: darbiba péeksni tiek partraukta
(darbibas indikators spid)

Gaisa kondicionétajs var partraukt darbibu, lai aizsargatu sistému,

kad ir lielas sprieguma svarstibas. Tas automatiski atsak darboties
apméram péc 3 minatém.

8.1.6 Pazime: aréja bloka ventilators griezas, lai
gan gaisa kondicionétajs nedarbojas
= Péc darbibas partrauk$anas. Argja bloka ventilators griezas vél
30 sekundes, lai aizsargatu sistéemu.

= Kad gaisa kondicionétajs nedarbojas. Ja ara ir augsta
temperatira, tad aréja bloka ventilators sak griezties, lai
aizsargatu sistému.

8.1.7 Pazime: sildiSana péksni tiek partraukta,
un dzirdams, ka pliast Skidrums

Sistéma likvidé sasalumu aré€ja bloka. Pagaidiet 3-8 mindtes.

9 Likvidesana

@ PAZINOJUMS

NEMEGINIET pats demontét sistemu: sistémas
demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.

10 Glosarijs

DHW = karsta udens apgade
Karstais Gdens, kas jebkada €ka tiek izmantots sadzives
noldkos.

LWT = izpludes Gdens temperatiira
Udens temperatira siltumsikna Gdens izplades vieta.

Izplatitajs
Attieciga produkta izplatitajs.

Pilnvarots uzstaditajs
Tehniski prasmiga persona, kas ir kvalificéta $1 produkta
uzstadisanai.

Lietotajs
Persona, kas ir 81 produkta Tpasnieks un/vai ekspluaté $o
produktu.

Piemérojama likumdosana
Visas starptautiskas, Eiropas, nacionalas un vietéjas
direktivas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un
izmantojami noteiktam produktam vai sférai.

Servisa uznémums
Kvalificéts uzpémums, kas var veikt vai koordinét
nepiecieSamo iekartas remontu.

Uzstadisanas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota uzstadiSana, konfiguréSana
un uzturésana.

Ekspluatacijas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota ekspluatacija.

Piederumi
Uzlimes, rokasgramatas, informacijas lapas un aprikojums,
kas ieklauts iekartas komplektacija un kas ir jauzstada
atbilstosi pavadosaja dokumentacija sniegtajam
instrukcijam.

Papildu aprikojums
Aprikojums, kuru razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin,
un kuru iespéjams kombinét ar So produktu atbilstoSi
pavadosSaja dokumentacija sniegtajam instrukcijam.

Aréjie piederumi
Aprikojums, kuru Daikin NERAZO un kuru var kombinét ar
izstradajumu saskana ar instrukcijam piegadataja
dokumentacija.
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