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1 Generelle sikkerhetshensyn

1.1 Om dokumentasjonen

= Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak
er oversettelser.

= | dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Fglg dem ngye.

= Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er
beskrevet i installeringshandboken og referanseguiden for
montgrer, MA utfgres av autorisert installater.

1.1.1 Betydning av advarsler og symboler

A FARE

Angir en situasjon som fgrer til ded eller alvorlig

FARE: ELEKTRISK STOT

Angir en situasjon som kan fare til elektrisk stat.

>

FARE: BRENNSKADER

Angir en situasjon som kan fere til brannskader pa grunn
av ekstremt hgye eller lave temperaturer.

B

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan fere til eksplosjon.

B

ADVARSEL

Angir en situasjon som kan fere til ded eller alvorlig
personskade.

>

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

LIVSFARE

Angir en situasjon som kan fgre til mindre eller moderat
personskade.

> B

MERKNAD

Angir en situasjon som kan fgre til materiell skade.

INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

B @

Symbol Forklaring

Les i installerings- og driftshandboken samt
anvisningsarket for kabling fer du installerer.

8=

Les i servicehandboken fgr du utfgrer
vedlikeholds- og serviceoppgaver.

Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montgrer og brukere.

L[]

—
L —T

1.2 For brukeren

= Kontakt montgren hvis du er USIKKER pa hvordan du betjener
enheten.

= Anlegget kan betjenes av barn fra de er 8 ar, og av personer med
svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med
manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller
har fatt oppleering i hvordan anlegget brukes pa en trygg mate og
de forstar hvilke farer dette medferer. Barn ma IKKE leke med
anlegget. Rengjering og vedlikehold utfert av bruker skal IKKE
gjeres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL
For & hindre elektrisk stet eller brann:
= Enheten ma IKKE spyles.
= |IKKE bruk enheten med vate hender.

= IKKE plasser gjenstander med vann enheten.

@ MERKNAD

= IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppa enheten.

= Du ma IKKE sitte, klatre eller sta pa enheten.

= Enheter er merket med fglgende symbol:

|
Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal

SIS ECEL blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsok &
demontere systemet pa egen hand. Demontering av systemet,
Brukerhandbok DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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2 Om dette dokumentet

behandling av kjeglemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler
ma tas hand om av en autorisert montegr i samsvar med gjeldende
lovgivning.

Enhetene ma handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Nar du serger for at dette produktet
avfallsbehandles pa riktig mate, bidrar du til a avverge potensielle
negative konsekvenser for miljg og menneskelig helse. Kontakt
montgren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

= Batterier er merket med fglgende symbol:

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppfegrt under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er fglgende: Pb: bly (>0,004%).
Avfallsbatterier ma behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Nar du serger for at avfallsbatterier blir behandlet pa riktig mate,
bidrar du til & avverge potensielle negative konsekvenser for miljg
og menneskelig helse.

2 Om dette dokumentet

Takk for at du kjgpte dette produktet. Vennligst:

= Les dokumentasjonen ngye for bruk av brukergrensesnittet for a
sikre best mulig ytelse.

= Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformal.
Malpublikum
Sluttbrukere

. INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder,
eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du ma lese for du opererer systemet
= Format: Papir (i boksen til innendgrsenheten)
= Driftshandbok:
= Hurtigguide for grunnleggende drift
= Format: Papir (i boksen til innendgrsenheten)
= Referanseguide for bruker:

= Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om
grunnleggende og avansert bruk

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

De siste revisjonene av den medfglgende dokumentasjonen kan
veere tilgjengelige pa det regionale Daikin-webomradet eller via
installatgren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

21 Brukerhandbok i kortform

Kapittel

Beskrivelse

Kapittel Beskrivelse

Om dokumentasjonen Hva slags dokumentasjon finnes det

for brukeren

Om systemet = Komponenter

= Brukergrensesnitt

Far bruk Hva som skal gjeres for start
Drift Slik bruker du systemet
Energisparing og optimal Spare energi

bruk

Vedlikehold og service Slik vedlikeholder og utfgrer du

service pa enheten

Feilsgking Hva du ma gjere hvis det oppstar
problemer
Kassering Slik kasserer du systemet
Ordliste Definisjon av termer
3 Om systemet
INFORMASJON

Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

@ ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjglemediet R32 (hvis gjeldende) i dette anlegget er svakt
antennelig. Se spesifikasjonene for utendgrsanlegget for
den typen kjglemedium som skal brukes.

A ADVARSEL

= Du ma ikke selv endre, demontere, fierne, installere pa
nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfare elektrisk stot
eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
og det er ikke giftig. R410A er et ikke-brennbart
kijglemedium, og R32 er et svakt antennelig
kiglemedium, men det dannes giftig gass nar
kjslemediene ved et uhell lekker ut i et rom der det
finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv.
Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen
der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet pa for
driften gjenopptas.

Generelle sikkerhetshensyn |Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese

far bruk

@ MERKNAD

Hvis det gjores feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehor, kan det fore til elektrisk stgt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade pa utstyret. Bruk bare
tilbeher, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

3.1 Komponenter

INFORMASJON

Falgende illustrasjon er et eksempel og stemmer kanskje
IKKE med systemoppsettet ditt.
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Innendgrsanlegg

Utendersenhet

Brukergrensesnitt

Luftinntak

Luftutiep

Kjolemediergr og ledningsopplegg

Dreneringsrar

Jordledning til utendersanlegg for a forhindre elektrisk stot.

TQ 0D Q20T QO

3.2 Brukergrensesnitt

A LIVSFARE

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlgpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Nar
viften roterer ved hgy hastighet, vil den forarsake skade.

A LIVSFARE

= Bergr ALDRI de innvendige komponentene i kontrollen.

= Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig & bergre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppsta
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

MERKNAD

Tork ikke av driftspanelet til kontrollen med rensebensin,
tynner, kjemisk stgvklut o.l. Panelet kan bli misfarget eller
avskallet. Hvis det er sveert skittent, terker du panelet med
en klut som er fuktet med utvannet, ngytralt vaskemiddel.
Tark det deretter med en annen tarr klut.

MERKNAD

Trykk aldri pa knappen pa brukergrensesnittet med en

A LIVSFARE

= Bergr ALDRI de innvendige komponentene i kontrollen.

= Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig & bergre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppsta
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

Denne driftshandboken gi en enkel oversikt over hovedfunksjonene
til systemet.

Se i driftshandboken for brukergrensesnittet hvis du vil vite mer om
skjermen og knappene i brukergrensesnittet.

4 For drift
A ADVARSEL

Dette anlegget inneholder elektriske og varme
komponenter.

A ADVARSEL

Kontroller at installeringen er blitt riktig utfert av en monter
for du betjener anlegget.

LIVSFARE

Det er ikke bra for helsen & utsette kroppen for
luftstreammen over tid.

A
A LIVSFARE
A

Rommet ma luftes grundig dersom det brukes utstyr med
brenner sammen med systemet for & unnga
oksygenmangel.

LIVSFARE

IKKE la anlegget veere i gang hvis du bruker insektmiddel
av forstgvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medfgre helsefare for personer med
kjemikalieallergi.

@ MERKNAD

Serg for a sla pa stremmen 6 timer for anlegget startes for
a sikre strem til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.

5 Drift

5.1 Driftsomrade

Se tabellen nedenfor ved kombinasjon med R410A utendgrsanlegg:

hard, spiss gjenstand. Brukergrensesnittet kan bli skadet. Utendegrsanleg Kjeling Oppvarming
9
MERKNAD RR71~125 ﬁg —15~46°C DB —
Du ma aldri strekke eller vri den elektriske ledningen til ®
brukergrensesnittet. Dette kan fgre til at det oppstar feil i 18~37°C DB _
anlegget. @ﬂ
12~28°C WB
RQ71~125 Dﬂ -5~46°C DB -9~21°C DB
o
-10~15°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
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6 Energisparing og optimal drift

Se tabellen nedenfor ved kombinasjon med R32

utendgrsanlegg:

Utendgrsanleg Kjoling Oppvarming (a) Unnga at det drypper kondens og vann fra av anlegget.
g Dersom temperatur og luftfuktighet overskrider disse
verdiene, er anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger
RXS25~60 .Dg -10~46°C DB -15~24°C DB som kan bli aktivert slik at anlegget ikke fungerer.
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB . . . .
6 Energisparing og optimal drift
2MXS50 Qﬂ 10~46°C DB —15~24°C DB
° A LIVSFARE
-16~18°C WB ]
18~32°C DB 10~30°C DB Utsett ALDRI sma barn, planter eller dyr direkte for
luftstrammen.
3MXS40~68 Q g -10~46°C DB —-15~24°C DB Q ADVARSEL
°
4MXS68~80 -16~18°C WB IKKE plasser noe under innendgrs- eller utendarsenheten
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB som ikke ma utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra
anlegget eller kjglemediergrene, smuss fra luftfilteret eller
RZQG71~140 _15~50°C DB _19~21°C DB tett dreneripg fogre til at det drypper og skade eller skitne til
° det som matte befinne seg under anlegget.
-20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB @ MERKNAD
12~28°C WB Bruk IKKE systemet til andre formal. Enheten ma IKKE
RZQSG71~140 _15~46°C DB “14~21°C DB brukes til kjgling av preS|SJonS|r]strume[1ter, matyarer,
° planter, dyr eller kunstverk for & unnga at kvaliteten
-15~15,5°C WB svekkes.
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB L IVSFARE
14~28°C WB A . ) . .
- - IKKE la anlegget veere i gang hvis du bruker insektmiddel
RZQ200~250 .ﬁg -5~46°C DB -14~21°C DB av forstgvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
~15~15°C WB anlegget og medfgre helsefare for personer med
@g 20~37°C DB 10~27°C DB kiemikalieallergi.
14~28°C WB

A ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker naer
luftkondisjoneringsenheten, og bruk IKKE spray. Ellers kan
det fare til brann.

Utendgrsanleg Kjoling Oppvarming
]

2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB

IMXM40~68 | -16~18°C WB

AMXM68~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB

5MXM90

RXM25~60 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
) —-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° -21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG71~140 Dg —-20~52°C DB -19,5~21°C DB
) —-20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB

12~28°C WB

RZASG71~140 Dg —-15~46°C DB —-14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB

14~28°C WB
Luftfuktighet inne <80%®@

Symbol Forklaring

.Dg Utetemperatur

@g Innendgrstemperatur

Veer oppmerksom péa fglgende forholdsregler for & sikre at systemet
fungerer som det skal.

= Unnga at det kommer direkte sollys inn i rommet nar anlegget gar
i kiglemodus ved & benytte gardiner eller persienner.

= Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.

= Hold dgrer og vinduer lukket. Dersom dgrer og vinduer blir
staende apne, vil luften stremme ut av rommet og resultere i en
redusert kjglings- eller oppvarmingseffekt.

= Veer forsiktig sa du IKKE Kkjaler eller varmer opp for mye. Du
sparer energi ved & holde temperaturinnstillingen pa et moderat
niva.

= Plasser ALDRI gjenstander i naerheten av enhetens luftinntak eller
luftutlep. Dette kan fare til redusert kjgle/varmeeffekt eller at hele
driften stanses.

= Sla av hovedstrembryteren til enheten nar enheten IKKE skal
brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren star pa,
bruker enheten stream. Far enheten startes igjen, skal bryteren for
hovedstrgmitilfarselen slas pa 6 timer fgr enheten settes i drift for
a sikre at det fungerer uten problemer.

= Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%, eller
hvis dreneringsutlgpet blokkeres.

= Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt
inneklima. Unngd overdreven oppvarming og kjgling. Veer
oppmerksom pa at det kan ta tid fer romtemperaturen oppnar
innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for
tidsbryteren.

= Juster Iuftstremretningen for & unnga at kald luft samles langs
gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved
drift med Kjoling eller terking, og nedover ved drift med
oppvarming.)
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7 Vedlikehold og service

= Unnga at luftstrammen rettes direkte mot dem som befinner seg i
rommet.

7 Vedlikehold og service

71 Oversikt: vedlikehold og service
Montgren ma foreta vedlikeholdet arlig.

Om kjolemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene ma
IKKE luftes ut i atmosfaeren.

Type kjglemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675
Type kjglemedium: R410A

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

A ADVARSEL

For a hindre elektrisk stgt eller brann:
= Enheten ma IKKE spyles.
= IKKE bruk enheten med vate hender.

= IKKE plasser gjenstander med vann enheten.

LIVSFARE

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forarsake personskade.

B>

LIVSFARE

Bergr IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er
skarpe og kan medfgre kuttskader.

B>

MERKNAD

| Europa brukes utslipp av klimagasser av den totale
mengden kjglemedium som er pafylt i systemet (uttrykt
som tonn CO,-ekvivalenter), til a fastsette
vedlikeholdsintervallene. Fglg gjeldende lovgivning.

Formel til a beregne utslippene av klimagasser: GWP-
verdien av kjglemediet x total mengde pafylt kjgslemedium
[i kg] / 1000

Ta kontakt med montgren hvis du vil ha mer informasjon.

MERKNAD

Nar du rengjer varmeveksleren, ma du serge for a ta av
bryterboksen og viftemotoren. Vann eller
rengjegringsmiddel kan svekke isolasjonen av elektriske
komponenter slik at disse komponentene kortslutter.

&

A ADVARSEL

Det ma vises forsiktighet med stiger ved arbeid i hgyden.

A ADVARSEL

R410A er et ikke-brennbart kjglemedium, og R32 er et
svakt antennelig kjglemedium. De lekker normalt ikke. Hvis
det lekker kjglemedium ut i rommet som kommer i kontakt
med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en
gasskomfyr, kan det fgre til brann (ved R32) eller at det
dannes skadelig gass.

Sla av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet,
og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte anlegget.

Anlegget ma ikke brukes for servicepersonell kan bekrefte
at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er reparert.

7.2 Rengjore dreneringssumpen

Rengjer dreneringssumpen slik at den IKKE blir tilstoppet og
stovete.

7.3 Rengjore luftfilteret,
innsugningsristen, luftutlopet og
de utvendige panelene

7.31 Rengjore luftutlepet og de utvendige
panelene

A ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

MERKNAD

Vedlikeholdet MA utfgres av autorisert monter eller
servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utfgres minst én gang i aret.
Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere
vedlikeholdsintervall.

A LIVSFARE

Sorg for a bryte all stremtilfersel for du skaffer deg adgang
til koblingspunkter.

FARE: ELEKTRISK ST@T

Sgrg for a stanse all drift og stremtilfersel nar du skal
rengjere luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers
kan det forarsake elektrisk stot eller personskade.

ADVARSEL

Innendgrsanlegget ma IKKE bli vatt. Mulige konsekvens:
Elektrisk stet eller brann.

@ MERKNAD

= Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller
flytende insektmiddel. Mulige konsekvens: Misfarging
og deformasjon.

= Bruk IKKE vann som er varmere enn 50°C. Mulige
konsekvens: Misfarging og deformasjon.

= Skrubb IKKE hardt nar du vasker bladet med vann.
Mulige konsekvens: Tetningen pa overflaten kan
lgsne.

Vask over med en myk klut. Hvis det er vanskelig & fierne flekker,
kan du bruke vann eller ngytralt vaskemiddel.

7.3.2 Rengjare luftfilteret

Nar luftfilteret ber rengjeres:

= Generell regel: Rengjor filteret hver 6. maned. Hvis luften i
rommet er sveert forurenset, ma du rengjere oftere.

= Avhengig av innstillingene kan brukergrensesnittet vise TIME TO
CLEAN AIR FILTER (luftfilter ma& rengjeres). Rengjer luftfilteret
nar varselet vises pa skjermen.

= Huvis luftfilteret er sa skittent at det er umulig & rengjere det, ma
det skiftes (= tilleggsutstyr).

Slik rengjer du luftfilteret:

Brukerhandbok
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8 Feilsoking

1 Ta ut luftfilteret. Skyv pa krokene, og trekk filteret som vist pa
illustrasjonen nedenfor. (2 kroker for type 25 og 35 eller 3
kroker for type 50 og 60)

Innsugning fra baksiden

Innsugning fra bunnen

F ﬁ

2 Rengjor luftfilteret. Bruk stgvsuger eller vask med vann. Hvis
luftfilteret er sveert skittent, bruker du en myk berste og et
ngytralt vaskemiddel.

Tork luftfilteret i skyggen.
Sett luftfilteret tilbake pa plass. Hekt filteret bak klaffen, og
fest filteret pa hovedanlegget mens du trykker ned krokene.

Innsugning fra baksiden Innsugning fra bunnen

5 Sl& PA strammen.
6 Trykk pa FILTER SIGN RESET (tilbakestillingsknapp for
filtervarsling).

Resultat: Varselet TIME TO CLEAN AIR FILTER (luftfilter ma
rengjgres) forsvinner fra brukergrensesnittet.

7.4 Vedlikehold for lengre tids stans

For eksempel pa slutten av sesongen.

= La innendgrsanleggene kjgre med kun viftedrift i omtrent en halv
dag for a terke innsiden av anleggene.

= Sla av streammen. Displayet pa brukergrensesnittet slukkes. Nar
hovedstrgmtilfgrselen er slatt pa, vil luftkondisjoneringsanlegget
bruke litt stram selv om det ikke kjgrer.

= Rengjor Iuftfiltre og kledninger pa innendgrsanlegg. Kontakt
montgren eller vedlikeholdspersonen for & fa rengjort Iuftfiltre og
kledningen pa innendgrsanlegget. Tips og prosedyrer for
vedlikehold ved rengjegring finnes i installerings-/driftshandboken til
de aktuelle innendgrsanleggene. Pass pa at du setter pa plass
rengjorte luftfiltre i samme posisjon.

= Ta ut batteriene fra brukergrensesnittet.

7.5 Vedlikehold etter lengre tids stans

For eksempel i starten av sesongen.

= Kontroller og fjern alt som kan blokkere for inntaks- og
utlepsventilene pa innendgrsanlegg og utendgrsanlegg.

= Kontroller at jordforbindelsen er skikkelig tilkoblet.

= Kontroller at ingen ledninger er brutt. Kontakt forhandleren hvis
det oppstar problemer.

= Rengjor luftfiltre og kledninger pa innendersanlegg. Kontakt
montgren eller vedlikeholdspersonen for & fa rengjort luftfiltre og
kledningen pa innendegrsanlegget. Tips og prosedyrer for
vedlikehold ved rengjering finnes i installerings-/driftshandboken til
de aktuelle innendersanleggene. Pass pa at du setter pa plass
rengjorte luftfilire i samme posisjon.

= Sla pa stremmen minst 6 timer for anlegget startes for a sikre at
det fungerer mer problemfritt. Displayet pa brukergrensesnittet
aktiveres nar stremmen slas pa.

8 Feilsgking

Dersom noen av felgende funksjonsfeil skulle oppsta, folg tiltakene
som beskrevet nedenfor, og kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Stans all drift og sla av stremmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter & kjgre under slike forhold, kan
dette fore til at anlegget gdelegges, eller at det oppstar
elektrisk stet eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MA repareres av kvalifisert servicepersonell.

Dersom systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
feilene som er nevnt ovenfor, og heller ikke noen av disse feilene er
apenbare, skal systemet undersgkes ved hjelp av felgende
prosedyrer.

Funksjonsfeil Tiltak

Hvis systemet ikke = Kontroller at det ikke er svikt i
fungerer i det hele tatt. | stremtilferselen. Vent til det er strom i
anlegget. Hvis strgmbruddet skjer under
drift, vil systemet automatisk starte opp
igien straks strgmtilferselen kommer
tilbake.

= Kontroller at det ikke er gatt en sikring
eller at en bryter har slatt ut. Skift
sikringen eller tilbakestill bryteren dersom
det er ngdvendig.

= Er det batterier i fiernkontrollen?

= Er tidsbryteren riktig innstilt?

FDXM25~60F3V1B(9)
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8 Feilsoking

Funksjonsfeil Tiltak

Systemet fungerer, = Kontroller at luftinntak og luftutlgp ikke er
men gir utilstrekkelig blokkert bade pa innenders- og
kjaling eller utendgrsanleggene. Fjern eventuelle
oppvarming. hindringer, og serg for at luften kan
stromme fritt.

= Kontroller om luftfilteret er gatt tett.
Kontakt forhandleren for a fa rengjort
luftfilteret.

= Kontroller temperaturinnstillingen. Se i
handboken for brukergrensesnittet.

= Kontroller at retningen pa luftstreammen
er riktig. Se i handboken for
brukergrensesnittet.

= Kontroller om innstillingen for
viftehastighet er stilt pa lav hastighet. Se
i handboken for brukergrensesnittet.

= Kontroller at vinduer og dgrer ikke er
apne. Lukk dgrer og vinduer for & hindre
at det kommer inn trekk i rommet.

= Kontroller om det kommer direkte sollys
inn i rommet. Bruk gardiner eller
persienner.

= Hvis rommets egen varmekilde er for
kraftig (under kjoling). Kjoleeffekten blir
redusert hvis varmeutviklingen i rommet
er for hay.

= Kontroller om det er for mange personer
tl stede i rommet under Kkjoling.
Kontroller om varmekilden i rommet er
for stor.

Anlegget stanser
plutselig. (Driftslampen
blinker.)

= Kontroller om |Iuftfilteret er gatt tett.
Kontakt forhandleren for & fa rengjort
luftfilteret (se "Vedlikehold" i handboken
for innendersanlegget).

= Kontroller at luftinntak og luftutlgp ikke er
blokkert bade pa innenders- og
utendgrsanleggene. Fjern eventuelle
hindringer, og sla bryteren OFF og
deretter ON igjen. Kontakt forhandleren
hvis lampen fortsatt blinker.

= Kontroller om alle innendgrsanlegg som
er koblet til utendgrsanlegget i
multisystemet, kjgrer i samme modus.

Det skjer noe unormalt |= Lyn eller radiobglger kan forstyrre
under drift. luftkondisjoneringsanlegget. Sla bryteren
OFF og deretter ON igjen.

Hvis det ikke er mulig & lgse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montgren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn pa anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen (star muligens oppfert pa
garantikortet).

8.1 Symptomer som IKKE er
funksjonsfeil pa systemet

Folgende symptomer er IKKE funksjonsfeil pa systemet:

8.1.1 Symptom: Systemet kjorer ikke

= Luftkondisjoneringsanlegget starter ikke umiddelbart etter at du
har trykket pa PA/AV-knappen pa brukergrensesnittet. Huvis
driftslampen lyser, er luftkondisjoneringsanlegget i normal tilstand.
Det starter ikke umiddelbart om igjen fordi én av
sikkerhetsanordningene er blitt aktivert for & hindre at

luftkondisjoneringsanlegget overbelastes.
Luftkondisjoneringsanlegget vil sla seg pa igjen automatisk etter
3 minutter.

= Luftkondisjoneringsanlegget starter ikke umiddelbart etter at
stremtilferselen er slatt pa. Vent i 1 minutt til mikroprosessoren er
driftsklar.

= Luftkondisjoneringsanlegget starter ikke umiddelbart om igjen nar
knappen for temperaturinnstilling gar tilbake til sin forrige posisjon
etter at knappen ble trykket pa. Det starter ikke umiddelbart om
igien fordi én av sikkerhetsanordningene er blitt aktivert for a
hindre at luftkondisjoneringsanlegget overbelastes.
Luftkondisjoneringsanlegget vil sla seg pa igjen automatisk etter
3 minutter.

= Utendgrsanlegget er stanset. Dette skyldes at romtemperaturen
har nadd innstilt temperatur. Anlegget gar over til viftedrift.
" " (symbol for ekstern styring) vises pa
brukergrensesnittet, og den faktiske driften er en annen enn
brukergrensesnittets innstilling. For delte modeller i multisystem
giennomfgrer mikroprosessoren fglgende kontroll, avhengig av
andre innendgrsanleggs driftsmodus.

= Det er en annen viftehastighet enn innstilt. Viftehastigheten
endres ikke nar du trykker pa viftens hastighetskontroll. Nar
romtemperaturen oppnar innstilt temperatur i oppvarmingsmodus
eller anleggets maksimale kapasitet er nadd, vil utendgrsanlegget
stanse og innendgrsanlegget kjerer kun i viftemodus (lav
viftehastighet). Ved delt multisystem kjgrer innendgrsanlegget
skiftevis i modus med viftestopp og i kun viftemodus (LL= lav
viftehastighet). Dette er for & hindre at det blases kaldluft direkte
pa personer som befinner seg i rommet.

8.1.2 Symptom: Det kommer hvit take ut av et
anlegg (innendgrsanlegg)

Nar luftfuktigheten er hgy under kjgledrift (pa steder med mye olje
og stev). Dersom innsiden av et innendersanlegg er ekstremt
forurenset, vil temperaturfordelingen inne i rommet bli ujevn. Det
er ngdvendig & rengjgre innsiden av innendersanlegget. Sper
forhandleren om ytterligere detaljer om rengjering av anlegget.
Slik rengjering skal foretas av kvalifisert servicepersonell.

= Nar luftkondisjoneringsanlegget kobles om til oppvarming etter
avising. Fuktighet som er dannet under avising, gar over til damp
og presses ut.

8.1.3 Symptom: Det kommer ut stov fra
anlegget

Nar anlegget brukes for farste gang pa en lang stund. Dette skyldes
at det er kommet stgv inn i anlegget.

8.1.4 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, mgbler, sigaretter osv., og avgi
denne lukten senere.

8.1.5 Symptom: Driften stanset bratt
(driftslampen lyser)

Luftkondisjoneringsanlegget kan stanse for a beskytte anlegget ved
stor spenningssvingning. Anlegget starter igjen automatisk etter ca.
3 minutter.

8.1.6 Symptom: Utendgrsviften gar nar
luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

= Etter at enheten er stanset. Utendgrsviften fortsetter a ga i 30
sekunder for & beskytte enheten.

= Nar luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift. Hvis
utendgrstemperaturen er sveert hgy, begynner utendgrsviften & ga
for & beskytte enheten.
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9 Kassering

8.1.7 Symptom: Drift med oppvarming stanser
bratt, og det heres en rennende lyd

Systemet fierner rim fra utendgrsanlegget. Du ber vente i ca. 3 til
8 minutter.

9 Kassering

MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i overensstemmelse med
aktuell lovgivning. Anleggene MA handteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

10 Ordliste

VVHB = Husholdningsvarmtvann
Varmtvann beregnet pa bruk i husholdninger, uansett

bygningstype.

LWT = Utslippsvanntemperatur
Vanntemperaturen ved varmepumpens vannutslipp.

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autorisert monter
Teknisk kyndig person som er kvalifisert til @ montere
produktet.

Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utfgre eller koordinere ngdvendig
service pa enheten.

Installeringshandbok
Instruksjonshandbok for et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

Driftshandbok
Instruksjonshandbok beregnet pa et bestemt produkt eller
bruksomrade. Forklarer bruken.

Tilbehor
Etiketter, handbgker, informasjonsark og utstyr som falger
med produktet og som ma installeres i henhold til
instruksjonene i den medfelgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfglgende dokumentasjonen.

Kjopes lokalt
Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfelgende dokumentasjonen.
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