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AVERTIZARE
Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:
1 Masuri de siguranta generale » NU spalati cu apa unitatea.
= NU manevrati unitatea cu mainile ude.
1.1 Despre docu menta;ie = NU puneti pe unitate obiecte care contine apa.
= Documentatia originald este scrisa in limba engleza. Toate @ NOTIFICARE
celelalte limbi reprezinta traduceri.

= NU puneti niciun obiect sau echipament pe unitate.
= Precautiile descrise in acest document acopera subiecte foarte

importante, respectati-le cu atentje.

- Instalarea sistemului, si toate activitatile descrise in manualul de = Unitatile sunt marcate cu urmatorul simbol:
instalare si ghidul de referinta de instalare trebuie efectuate de
catre un instalator autorizat.

= NU va urcati, nu va asezati si nu stati pe unitate.

1.1.1 Explicatia avertizarilor si simbolurilor —
Asta inseamna ca produsele electrice si electronice nu pot fi
PERICOL amestecate cu deseurile menajere nesortate. NU incercati sa

L _ " dezmembratii sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului,
Indica o situatie care duce la deces sau ranire grava.
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2 Despre acest document

tratarea agentului frigorific, a uleiului si a altor componente trebuie
executate de un instalator autorizat si trebuie sa se conformeze
legislatiei in vigoare.

Unitatile trebuie tratate intr-o instalatie specializata de tratament
pentru reutilizare, reciclare si recuperare. Dezafectand corect
acest produs, veti contribui la prevenirea consecintelor negative
pentru mediul finconjurator si sanatatea oamenilor. Pentru
informatii suplimentare, contactati instalatorul sau autoritatea
locala.

= Bateriile sunt marcate cu urmatorul simbol:

Asta inseamna ca baterile NU pot fi amestecate cu deseurile
menajere nesortate. Daca sub simbol este imprimat un simbol
chimic, iTnseamna ca bateria contine un metal greu peste o
anumita concentratie.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate trebuie tratate la o unitate speciala de tratare
pentru reutilizare. Dezafectand corect bateriile uzate, veti contribui
la prevenirea consecintelor negative pentru mediul inconjurator gi
sanatatea oamenilor.

2 Despre acest document

Va mulfumim pentru cumpararea acestui produs. Va rugam:

= Cititi cu atentie documentatia inainte de manevrarea telecomenzii
pentru a asigura cel mai bun randament posibil.

= Pastrati documentatia pentru consultare ulterioara.
Public tinta
Utilizatori finali

INFORMATII

Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori
instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau in
ferme sau utilizarii in scop comercial sau privat de catre
persoane nespecializate.

Set documentatie

Acest document face parte din setul documentatiei. Setul complet
este format din:

= Masuri de siguranta generale:

= Instructiuni privind siguranta pe care trebuie sa le cititi ihainte
de a exploata sistemul

= Format: Hartie (in cutia unitatji interioare)
» Manual de exploatare:

= Ghid rapid pentru utilizarea de baza

= Format: Hartie (in cutia unitatii interioare)
= Ghid de referinta pentru utilizator:

= Instructiuni pas cu pas, detaliate, si informatii de fond pentru
utilizarea de baza si avansata

= Format: Fisiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Cele mai recente versiuni ale documentatiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
instalatorului.

Documentatia originala este scrisa in limba engleza. Toate celelalte
limbi reprezinta traduceri.

21 Ghid rapid de referinta pentru
utilizator

Capitol Descriere

Masuri generale de protectie | Instructiuni de tehnica securitatii care
TREBUIE citite inainte de exploatare

Despre documentatie Ce documentatie exista pentru

utilizator

Despre sistem = Componente

= Interfata utilizatorului

Tnainte de exploatare Ce este de facut inainte de punerea in

functiune

Operatiune Cum se exploateaza sistemul

Economisirea energiei si
functionarea optima

Cum se economiseste energie

Intretinere si service Cum se intretine si se deserveste

unitatea
Depanarea Ce este de facut in cazul unor
probleme
Dezafectarea Cum se dezafecteaza sistemul
Glosar Definitia termenilor
3 Despre sistem
INFORMATII

Nivelul de presiune sonora este mai mic de 70 dBA.

AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL

Agentul frigorific R32 (daca e cazul) din aceasta unitate
este moderat inflamabil. Consultati specificatiile unitatii
exterioare pentru tipul de agent frigorific care trebuie
utilizat.

A AVERTIZARE

= Nu modificati, demontati, indepartati, reinstalati sau
reparati unitatea de unul singur deoarece o demontare
sau o instalare incorecta poate cauza electrocutare sau
incendiu. Luati legatura cu distribuitorul.

= In cazul unei scapari accidentale a agentului frigorific,
asigurati-va ca nu exista flacara deschisa. Agentul
frigorific in sine este intregime sigur si netoxic. R410A
este un agent frigorific necombustibil, iar R32 este un
agent frigorific moderat inflamabil, dar genereaza un
gaz toxic cand se scurg accidental intr-o incapere unde
este prezent aer combustibil de la incalzitoare cu
ventilator, sobe de gétit cu gaz, etc. intotdeauna
solicitati personalului de serice calificat sa confirme ca
punctul de scapare a fost remediat fnainte de a
reincepe exploatarea.

@ NOTIFICARE

Instalarea sau  conectarea  necorespunzatoare a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare,
scurtcircuit, scapari, incendiu sau alte deteriorari ale
echipamentului. Utilizati numai accesorii, echipament
optional si piese de rezerva fabricate sau aprobate de
Daikin.

3.1 Componente

INFORMATII

llustratia urmatoare este un exemplu si este posibil sa NU
se potriveasca cu dispunerea sistemului.
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nainte de exploatare

Unitatea interioara

Unitate exterioara

Interfata de utilizator

Priza de aer

Evacuare aer

Tubulatura agentului frigorific si cablajul electric
Conducta de evacuare

Legatura la pamant a unitatii exterioare pentru a preveni
electrocutarea.

TQ 0D Q20T QO

A PRECAUTIE

Nu introduceti degetele, tije sau orice alte obiecte in priza
sau in orificiul de evacuare a aerului. NU scoateti
aparatoarea ventilatorului. Cand ventilatorul se roteste cu
viteze mari, poate cauza accidentari.

A PRECAUTIE

= Nu atingeti niciodata piesele interne ale telecomenzii.

= Nu scoateti panoul frontal. La atingere, unele piese din
interior sunt periculoase si pot cauza dereglari ale
masinii. Pentru verificarea si reglarea pieselor interne,
solicitati distribuitorul.

NOTIFICARE

Nu stergeti panoul de comanda al controlerului cu benzina,
diluant, praf chimic, etc. Panoul se poate decolora sau
acoperirea se poate desprinde. Daca este grav murdar,
fnmuiati o carpa intr-un detergent neutru, diluat cu apa,
stoarceti-o bine si stergeti panoul. Stergeti-l cu o alta carpa
uscata.

3.2 Interfata utilizatorului

PRECAUTIE
= Nu atingeti niciodata piesele interne ale telecomenzii.

= Nu scoateti panoul frontal. La atingere, unele piese din
interior sunt periculoase si pot cauza dereglari ale
masinii. Pentru verificarea si reglarea pieselor interne,
solicitati distribuitorul.

Acest manual de exploatare va oferi o imagine de ansamblu
neexhaustiva a principalelor functii ale sistemului.

Consultati manualul de utilizare a interfetei utilizatorului pentru
informatii despre afigajul si butoanele interfetei utilizatorului.

4 inainte de exploatare

A AVERTIZARE

Aceasta unitate contine piese electrice si fierbinti.

A AVERTIZARE

Inainte de punerea in functiune a unitatii, asigurati-va c&
instalarea a fost efectuata corect de un instalator.

PRECAUTIE

Nu este sanatos sa va expuneti organismul la un curent de
aer pentru o perioada lunga de timp.

A\
A PRECAUTIE
A

Pentru a evita lipsa de oxigen, aerisiti suficient incaperea
daca impreuna cu sistem se foloseste un echipament cu
arzator.

PRECAUTIE

NU exploatati sistemul in timp ce pulverizati insecticid in
incapere. Substantele chimice s-ar putea acumula in
unitate, punadnd 1n pericol sanatatea persoanelor
hipersensibile la substantele chimice.

@ NOTIFICARE

Aveti grija sa cuplati alimentarea cu 6 ore inainte de
punerea in functiune pentru a avea curent la incalzitorul
carterului si pentru a proteja compresorul.

5 Functionarea

5.1 Intervalul de exploatare

Pentru combinatia cu unitatea exterioara R410A, consultati
urmatorul tabel:

NOTIFICARE Uni_té;i Racire incélzire
o 3 ) ) ) ) exterioare
Ny‘ apasatllmmodata Cu. ‘oblecte ‘ascutlte.buton.ul |ntverfet,e| RR71~125 _15~46°C DB .
utilizatorului. Interfata utilizatorului poate fi deteriorata. ®
NOTIFICARE @ﬂ 18~37°C DB —
Niciodata nu trageti sau rasuciti cablul electric al interfetei 12~28°C WB
utilizatorului. Aceasta poate cauza defectarea unitatii. RQ71~125 Dﬂ —5~46°C DB —9~21°C DB
o
-10~15°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Ghid de referinta pentru utilizator DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Economisirea energiei si functionarea optima

Unitati Racire Incalzire Simbol Explicatie
exterioare Qﬂ Temperatura din interior
RXS25~60 Qg -10~46°C DB —15~24°C DB
°
-16~18°C WB (a) Pentru a evita condensarea si scurgerea apei din unitate.
S S Daca temperatura sau umiditatea sunt in afara acestor
@g 18~32°C DB 10~30°C DB valori, se pot activa dispozitivele de siguranta si instalatia
de aer conditionat poate sa nu functioneze.
2MXS50 Qﬂ 10~46°C DB —15~24°C DB
°
-16~18°C WB
ZNA | reszcos 10~30°C DB 6 Economisirea energiei si
functionarea optima
3MXS40~68 Dﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
°
4MXS68~80 -16~18°C WB A PRECAUTIE
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB Nu expuneti NICIODATA direct fluxului de aer copiii mici,
plantele sau animalele.
RZQG71~140 —-15~50°C DB -19~21°C DB
° A AVERTIZARE
-20~15,5°C WB — . S
. . NU plasati obiecte care se pot uda sub unitatea interioara
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB si/sau exterioara. In caz contrar, condensul de pe unitatea
12~28°C WB sau conductele de agent frigorific, murdaria filtrului de aer
RZQSG71~140 _15~46°C DB _14~21°C DB sau blocarea evacuarii pot cauza scurgeri iar obiectele de
oﬁg sub unitate se pot murdari sau deteriora.
-15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB @ NOTIFICARE
14~28°C WB NU folositi sistemul in alte scopuri. Pentru a evita
S S deteriorarea calitatii, NU utilizati unitatea pentru a raci
RZQ200~250 .ﬁﬂ -5~46°C DB —14~21°C DB instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau
-15~15°C WB lucrari de arta.
@g 20~37°C DB 10~27°C DB PRECAUTIE
14~28°C WB A
gcC NU exploatati sistemul in timp ce pulverizati insecticid in
Pentru combinatia cu unitatea exterioard R32, consultati urmatorul incapere. Substantele chimice s-ar putea acumula in
tabel: unitate, punadnd 1n pericol sanatatea persoanelor
_ hipersensibile la substantele chimice.
Unitati Racire Incalzire
exterioare A AVERTIZARE
2MXM50 .Qg —-10~46°C DB -15~24°C DB NU plasati sprayuri inflamabile si NU folositi sprayuri langa
3MXM40~68 _16~18°C WB instalatia de aer conditionat. Procedand astfel se pot
produce incendii.
AMXM68~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
5MXM90 Respectati urmatoarele masuri de precautie pentru a asigura
functionarea corespunzatoare a sistemului.
RXM25~60 —10~46°C DB —15~24°C DB P o N
° = Impiedicati patrunderea in incapere a razelor de soare in timpul
-16~18°C WB operatiunii de r&cire, utilizand perdele sau jaluzele.
@g 18~32°C DB 10~30°C DB = Ventilati frecvent. Utilizarea de durata necesita atentie speciala
fata de ventilatie.
RZAG35~60 .Dg —20~52°C DB —20~24°C DB « Tineti usile si geamurile inchise. Daca usile si geamurile raman
-21~18°C WB deschise, aerul din incapere va iesi afara, cauzand reducerea
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB efectului de racire sau de incalzire.
= Aveti grija sa NU raciti (incalziti) exagerat. Pentru a economisi
RZAG71~140 Dﬂ —20~52°C DB -19,5~21°C DB energie, mentineti reglajul temperaturii la un nivel moderat.
°
-20~15,5°C WB = NU plasati niciodata obiecte langa priza de aer sau orificiul de
18~37°C DB 10~27°C DB evacuare a aerului din unitate. Procedand astfel poate cauza
@g reducerea efectului de incalzire/racire sau oprirea functionarii.
12~28°C WB . . . . o N
> . = Decuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea cand
RZASG71~140 .Dg -15~46°C DB -14~21°C DB unitatea NU este utilizatd pentru perioade mai lungi de timp. Daca
-15~15,5°C WB intrerupatorul principal de alimentare este pornit, aparatul
20~37°C DB 10~27°C DB consuma energie electrica. Cu 6 ore nainte de repornirea unitaii,
@ﬂ cuplati intrerupatorul principal al alimentarii la retea pentru a
14~28°C WB asigura o functionare f4ré probleme.
Umiditatea din interior <80%® = Condensul se poate forma daca umiditatea depaseste 80% sau
. — daca orificiul de golire este blocat.
Simbol Explicatie
mg Temperatura din exterior
°
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7 intretinere si deservire

= Reglati temperatura din incapere pentru a crea un mediu
confortabil. Evitati incalzirea sau racirea excesiva. Retineti ca
pana la atingerea temperaturii fixate pentru incapere este nevoie
de un anumit timp. Luati in considerare utilizarea optiunilor de
setare a temporizatorului.

= Potriviti directia fluxului de aer pentru a evita colectarea aerului
rece pe podea sau a aerului cald la tavan. (in sus in timpul
operatiunii de racire sau uscare la tavan, si in jos Tn timpul
operatiunii de incalzire.)

= Evitati suflarea directa a aerului spre persoanele din incapere.

7 intretinere si deservire
71 Prezentare generala: intretinere si
deservire

Instalatorul trebuie sa efectueze o intretinere anuala.

Despre agentul frigorific

Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera. NU eliberati
gazul in atmosfera.

Tipul de agent frigorific: R32

Valoare potentiala de incalzire globala (GWP): 675
Tip de agent frigorific: R410A

Valoare potentiala de incalzire globala (GWP): 2087,5

@ NOTIFICARE

Intretinerea TREBUIE efectuatd de un instalator autorizat
sau de un agent de service.

Va recomandam sa efectuati intretinerea cel putin o data
pe an. Totusi, legislatia Tn vigoare ar putea cere intervale
mai scurte de intretinere.

PRECAUTIE

Tnainte de a accesa bornele, asigurati-va c& ati intrerupt
alimentarea de la retea.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curata instalatia de aer conditionat sau filtrul de
aer, aveti grija sa le scoateti din functiune si sa decuplati
toate alimentdrile de la retea. In caz contrar, se poate
produce electrocutare si accidentare.

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:
= NU spalati cu apa unitatea.
= NU manevrati unitatea cu mainile ude.

= NU puneti pe unitate obiecte care contine apa.

@ NOTIFICARE

In Europa, emisiile de gaz cu efect de serd ale
incarcaturii totale de agent frigorific din sistem (exprimate
in tone echivalent CO,) sunt utilizate pentru a determina
intervalele de intretinere. Urmati legislatia in vigoare.

Formula pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de
sera: Valoarea GWP a agentului frigorific x incarcatura
totala de agent frigorific [in kg] / 1000

Luati legatura cu
suplimentare.

instalatorul  pentru  informatii

PRECAUTIE

Dupa o utilizare de lunga durata, controlati daca suportul
unitatii si accesoriile nu prezinta semne de deteriorare.
Daca sunt deteriorate, unitatea poate cadea, cauzand
accidentari.

PRECAUTIE

NU atingeti aripioarele schimbatorului de caldura.
Aripioarele sunt ascutite si pot provoca raniri prin taiere.

@ NOTIFICARE

Cand curatati schimbatorul de caldura, aveii grija sa
indepartati cutia de distributie si motorul ventilatorului. Apa
sau detergentii pot deteriora izolatia componentelor
electronice, cauzand arderea acestora.

A AVERTIZARE

R410A este a agent frigorific necombustibil, iar R32 este
un agent frigorific moderat inflamabil; in mod normal nu se
scurg. Daca agentul frigorific se scurge in incapere si vine
in contact cu flacara de la un arzator, un incalzitor, sau o
masina de gatit, acest lucru poate cauza un incendiu (in
cazul R32), sau formarea unui gaz nociv.

Opriti toate dispozitivele de incalzire cu ardere, aerisiti
incaperea, si luati legatura cu distribuitorul de unde afi
cumparat unitatea.

Nu folositi unitatea pana ce persoana autorizata pentru
service nu confirma repararea piesei cu scurgeri de agent
frigorific.

AVERTIZARE

Procedati cu atentie cand utilizati scari la locurile la
inaltime.

AVERTIZARE

= NU perforati si nu aruncati in foc piesele din circuitul
agentului frigorific.

= NU folositi materiale de curatare sau mijloace de
accelerare a procesului de dezghetare, altele decat
cele recomandate de producator.

= Retineti ca agentul frigorific din interiorul sistemului
este inodor.

7.2 Pentru a curata tava de evacuare

Curatati tava de evacuare pentru a nu se infunda si prafui.

7.3 Curatarea filtrului de aer, a grilei
aspiratiei, a orificiului de evacuare
a aerului si a panourilor exterioare

7.31 Pentru curatarea orificiului de evacuare a
aerului si a panourilor exterioare

AVERTIZARE

Nu lasati unitatea interioara sa se ude. Consecinta
posibila: Electrocutare sau incendiu.

Ghid de referinta pentru utilizator
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8 Depanarea

@ NOTIFICARE

= NU folositi benzind, benzen, diluant, praf de slefuit,
insecticid lichid. Consecinta posibila: Decolorare si
deformare.

= NU folositi apd sau aer de 50°C sau mai cald.
Consecinta posibila: Decolorare si deformare.

= Nu frecati tare cand spalati paleta cu apa. Consecinta
posibila: Etansarea suprafetei se poate desprinde.

Curatati cu o carpa moale. Daca indepartarea petelor este dificila,
utilizati apa sau un detergent neutru.

7.3.2 Pentru a curata filtrul de aer

Cand se curata filtrul de aer:

= In principiu: Curétati la 6 luni. Daca aerul din incapere este extrem
de contaminat, mariti frecventa curatarii.

= In functie de setdri, interfata utilizatorului poate afisa notificarea
ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER SA FIE CURATAT.
Curatati filtrul de aer cand se afiseaza notificarea.

= Daca murdaria nu mai poate fi curatata, schimbati filtrul de aer
(= echipament optional).
Cum se curata filtrul de aer:
1 indepartati filtrul de aer. Impingeti carligele si trageti filtrul asa
cum este prezentat in figura mai jos. (2 carlige pentru tipul 25 si
35 sau 3 carlige pentru tipul 50 si 60)

aspiratie posterioara

aspiratie de fund

AN
y |I
: K

2 Curatati filtrul de aer. Folositi un aspirator sau spalati cu apa.
Daca filtrul de aer este foarte murdar, utilizati o perie moale si
un detergent neutru.

3 Uscati filtrul de aer la umbra.
4 Fixati la loc filtrul de aer. Agatati filtrul in spatele clapetei si
prindeti filtrul de unitatea principala apasand in jos pe carlige.

aspiratie posterioara

i

aspiratie de fund

5 Cuplati alimentarea de la retea.

6 Apasati butonul de RESETARE A INDICATORULUI

FILTRULUL.

Rezultat: Notificarea ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER SA FIE
CURATAT dispare de pe interfata utilizatorului.

7.4  intretinerea inainte de o perioada
indelungata de neutilizare

De ex., la sfarsitul sezonului.

= Lasati unitatile interioare sa functioneze in operatiunea numai
ventilator circa jumatate de zi pentru a usca interiorul unitatilor.

= Decuplati alimentarea de la retea. Afisajul interfetei de utilizator
dispare. Cand alimentarea de la retea este cuplata, instalatia de
aer conditionat va utiliza ceva putere, chiar daca nu functioneaza.

= Curataii filtrele de aer si carcasele unitafilor interioare. Luati
legatura cu instalatorul sau cu persoana de intretinere pentru
curatarea filtrelor de aer si a carcaselor unitatilor interioare.
Sugestii pentru intretinere si proceduri pentru curatare sunt
furnizate In manualele de instalare/exploatare ale unitatilor
interioare dedicate. Aveti grija sa instalati la loc filtrele de aer
curatate in aceeasi pozitie.

= Scoateti bateriile din interfata utilizatorului.

7.5 intretinerea dupa o perioada
indelungata de neutilizare

De ex., la inceputul sezonului.

= Verificati si indepartati tot ce ar putea bloca orificile de admisie si
de evacuare ale unitatilor interioare si unitatilor exterioare.

= Verificati daca legatura la pamant este corecta.

= Verificati daca nu este undeva un fir rupt. In caz de probleme, luati
legatura cu distribuitorul.

= Curatati filtrele de aer si carcasele unitafilor interioare. Luati
legatura cu instalatorul sau cu persoana de intretinere pentru
curatarea filtrelor de aer si a carcaselor unitatilor interioare.
Sugestii pentru Tintretinere si proceduri pentru curatare sunt
furnizate in manualele de instalare/exploatare ale unitatilor
interioare dedicate. Aveti grija sa instalati la loc filtrele de aer
curatate Tn aceeasi pozitie.

= Cuplafi alimentarea de la retea cu cel pufin 6 ore fnainte de
actionarea unitatii pentru a asigura o exploatare fara probleme.
Imediat dupa cuplarea alimentarii de la retea, apare afisajul
interfetei de utilizator.

8 Depanarea

Daca survine una dintre urmatoarele defectiuni, luati masurile
prezentate mai jos si luati legatura cu distribuitorul.

A AVERTIZARE

Opriti functionarea si intrerupeti alimentarea de la
retea daca survin fenomene neobisnuite (miros de ars,
etc.).

Lasarea in functiune a unitatii in astfel de situatii poate
cauza defectiuni, electrocutare sau incendiu. Luati legatura
cu distribuitorul.

Sistemul trebuie reparat de o persoana calificata pentru intrefinere.

Daca sistemul nu functioneaza corespunzator, exceptand cazurile
mentionate mai sus, si nu este evidenta nici una dintre defectiunile
mentionate mai sus, investigati sistemul conform urmatoarelor
proceduri.

FDXM25~60F3V1B(9)
Instalatii de aer conditionat in sistem split
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8 Depanarea

Defectiune

Masura

Daca sistemul nu
functioneaza de loc.

Verificati dacd nu cumva alimentarea de
la retea este intrerupta. Asteptati pana se
restabileste alimentarea de la retea.
Daca intreruperea alimentarii de la retea
are loc in timpul functionarii, sistemul

reporneste  automat imediat dupa
restabilirea alimentérii de la retea.
Verificati daca nu cumva s-a ars

siguranta sau s-a activat intreruptorul.
Schimbati  siguranta sau  resetati
intreruptorul daca este necesar.

Sunt baterii in telecomanda?

Temporizatorul este setat corect?

Sistemul functioneaza
dar racirea sau
incalzirea este
insuficienta.

Verificati ca priza de aer sau orificiul de
evacuare a aerului ale unitatii exterioare
sau interioare sa nu fie blocate de
obstacole. Tndepartati toate obstacolele
si asigurati-va ca aerul poate curge liber.

Verificati ca nu cumva filtrul de aer sa fie
infundat. Luati legatura cu distribuitorul
pentru a curata filtrul de aer.

Verificati setarea temperaturii. Consultai
manualul interfetei utilizatorului.

Verificati daca unghiul fluxului de aer
este corespunzator. Consultati manualul
interfetei utilizatorului.

Verificati ca ventilatorul sa fie setat la
turatie  mica. Consultati  manualul
interfetei utilizatorului.

Verificati ca usile si geamurile sa nu fie
deschise. Inchideti usa si geamurile
pentru a impiedica patrunderea curentilor
de aer.

Verificaii daca incaperea nu este in
bataia soarelui. Folositi perdele sau
jaluzele.

Daca sursa de caldura din incapere este
excesiva (in timpul racirii). Efectul de
racire scade daca aportul de caldura din
incapere este prea mare.

Verificati daca in timpul operatiunii de
racire in incapere se afla prea multe
persoane. Verificati ca sursa de caldura
din incapere sa nu fie excesiva.

Functionarea se
opreste brusc. (Becul
indicator al functionarii
clipeste.)

Verificati ca nu cumva filtrul de aer sa fie
infundat. Luati legatura cu distribuitorul
pentru a curata filtrul de aer (consultati
"Intretinerea” In manualul  unitatii

interioare.).

Verificati ca priza de aer sau orificiul de
evacuare a aerului ale unitatii exterioare
sau interioare sa nu fie blocate de
obstacole. Indepértati toate obstacolele,
decuplati intreruptorul OFF si inapoi ON.
Daca becul inc clipeste, luati legatura cu
distribuitorul.

Verificati daca toate unitatile interioare
conectate la unitatea exterioara in
multisistem functioneaza in acelasi mod.

Tn timpul exploatérii
are loc o functionare
anormala.

Instalatia de aer conditionat poate
functiona defectuos din cauza
descarcarilor electrice sau a undelor

Daca dupa verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteti
remedia singur problema, luati legatura cu instalatorul si comunicatj-i
simptomele, denumirea completa a modelului de unitate (cu numarul
de fabricatie daca este posibil) si data instalarii (mentionata probabil
pe cartela de garantie).

8.1 Simptome care NU reprezinta

defectiuni ale sistemului

Urmatoarele simptome NU sunt defectiuni ale sistemului:

8.1.1 Simptom: Sistemul nu functioneaza

= Instalatia de aer conditionat nu porneste imediat dupa apasarea
butonului intrerupator de pe interfata utilizatorului. Daca becul
indicator al functionarii este aprins, instalatia de aer conditionat
este in stare normald. Ea nu reporneste imediat deoarece unul
dintre dispozitivele sale de siguranta este activat pentru a preveni
suprasolicitarea sistemului. Instalatia de aer conditionat va porni
automat dupa 3 minute.

Instalatia de aer conditionat nu porneste imediat dupa cuplarea
alimentarii de la retea. Asteptati 1 minut pand cand
microcalculatorul este pregatit pentru functionare.

Instalatia de aer conditionat nu reporneste imediat dupa ce
butonul de setare a temperaturii a revenit in pozitia initiala dupa
apasare. Ea nu reporneste imediat deoarece unul dintre
dispozitivele sale de sigurantd este activat pentru a preveni
suprasolicitarea sistemului. Instalatia de aer conditionat va porni
automat dupa 3 minute.

= Unitatea exterioara s-a oprit. Acest lucru se datoreaza faptului ca
temperatura din incapere a atins temperatura setata. Unitatea
trece la functionarea in mod ventilator. (pictograma
controlului extern) este afisata pe interfata utilizatorului iar
functionarea efectiva difera de setarea interfetei utilizatorului.
Pentru modelele multisplit, microcalculator executd urmatoarea
comanda in functie de modul de functionare a altor unitati
interioare.

= Turatia ventilatorului este diferita de valoarea setata. Apasarea
butonului de control al turatiei ventilatorului nu modifica turatia.
Cand temperatura incaperii ajunge la temperatura setata in modul
de incalzire sau este atinsa capacitatea maxima a unitatii, unitatea
exterioara se va opri din functionare iar unitatea interioara va
functiona in mod numai de ventilator (turatie joasa a
ventilatorului). Tn cazul multisplit, unitatea interioard functioneaz&
alternativ in modurile ventilator oprit si numai ventilator (LL=turatie
mica a ventilatorului). Aceasta, pentru a preveni suflarea directa a
aerului rece peste cei prezenti in incapere.

8.1.2 Simptom: Unitatea degaja o ceata alba

(unitatea interioara)

= Cand umiditatea este ridicata in timpul operatiunii de racire (in
locuri cu uleiuri sau cu praf). Daca interiorul unitatii interioare este
extrem de contaminat, distributia temperaturii in interiorul incaperii
devine neuniforma. Este necesara curatarea interiorului unitatji
interioare. Cereti distribuitorului detalii despre curatarea unitatii.
Aceasta operatie necesita un tehnician de service calificat.

= Cand instalatia de aer conditionat este comutata la operatiunea de
incalzire dupa operatiunea de dezghetare. Umezeala generata
prin dezghetare devine abur si se degaja.

8.1.3 Simptom: Din unitate iese praf

Cand unitatea este utilizata pentru prima data dupa un timp
indelungat. Aceasta este deoarece in unitate a patruns praf.

radio. Decuplati intreruptorul OFF si
inapoi ON.
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9 Dezafectarea

8.1.4 Simptom: Unitatile pot emana mirosuri

Unitatea poate absorbi mirosul incaperilor, al mobilei, tigarilor, etc.,
si apoi il emana.

Manual de exploatare

Manual de instructiuni specificate pentru un anumit produs
sau o anumita aplicatie, explicand modul in care se
utilizeaza produsul.

Accesorii

8.1.5 Simptom: Instalatia se opreste brusc
(becul indicator al functionarii este

aprins)

Instalatia de aer conditionat se poate opri pentru protectia sistemului
fatd de fluctuatia mare de tensiune. Functionarea se reia automat
dupa circa 3 minute.

8.1.6 Simptom: Ventilatorul exterior se roteste
in timp ce instalatia de aer condifionat nu
functioneaza

= Dupa oprirea functionarii. Ventilatorul exterior continua sa se
roteasca inca 30 de secunde pentru a proteja sistemul.

= in timp ce instalatia de aer conditionat nu functioneaza. Cand
temperatura din exterior este foarte ridicata, ventilatorul exterior
incepe sa se roteasca pentru a proteja sistemul.

8.1.7 Simptom: Operatiunea de incalzire se
opreste brusc si se aude un sunet de
curgere

Sistemul indeparteaza gheata de pe unitatea exterioara. Trebuie sa
asteptati circa 3 - 8 minute.

9 Dezafectarea

@ NOTIFICARE

Nu incercati sa dezmembrati sistemul pe cont propriu:
dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a
uleiului si a altor componente TREBUIE sa se conformeze
legislatiei in vigoare. Unitatile trebuie tratate intr-o
instalatie specializata de tratament pentru reutilizare,
reciclare si recuperare.

10 Glosar

ACM = Apa calda menajera
Apa calda utilizata, in orice tip de cladire, in scop menajer.

TAI = Temperatura apei la iesire
Temperatura apei la evacuarea apei din pompa de caldura.

Distribuitor
Distribuitorul care se ocupa cu vanzarea produsului.

Instalator autorizat
Persoana cu calificare tehnica care instaleaza produsul.

Utilizator
Persoana care detine produsul si/sau il utilizeaza.

Legislatie in vigoare
Toate directivele nationale si locale, legile, reglementarile
si/sau normele internationale si europene relevante si in
vigoare pentru un anumit produs sau domeniu.

Firma de service
Firma specializata care poate efectua sau coordona
activitatile de service necesare produsului.

Manual de instalare
Manual de instructiuni specificate pentru un anumit produs
sau o anumita aplicatie, ce explica modul in care se
instaleaza, se configureaza si se intretine produsul.

Etichete, manuale, fise informative si echipamente livrate cu
produsul si care ftrebuie instalate in conformitate cu
instructiunile din documentatia insotitoare.

Echipament optional

Echipament produs sau aprobat de Daikin si care se poate
combina cu produsul in conformitate cu instructiunile din
documentatia insotitoare.

Procurare la fata locului

Echipament care NU este produs de Daikin si care se poate
combina cu produsul in conformitate cu instructiunile din
documentatia insotitoare.
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