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1 VsSeobecné bezpeénostné
opatrenia

11 O dokumentacii
= Jazykom poévodnej dokumentécie je anglictina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

= Opatrenia opisané v tomto dokumente sa tykajuc velmi délezitych
tém. Désledne ich dodrziavajte.

InStalaciu systému a vsSetky c&innosti popisané v navode na
inStalaciu a v referencnej prirucke inStalatéra MUSI vykonat
autorizovany inStalatér.

1.1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznaduje situaciu, ktorda moéze viest k umrtiu alebo
vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situaciu, ktora moéze viest k usmrteniu
elektrickym pradom.

RIZIKO USMRTENIA

B

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k vzniku popalenin
v dosledku extrémne vysokej alebo nizkej teploty.

B

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest' k vybuchu.

B>

VAROVANIE

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k umrtiu alebo
vaznemu zraneniu.

>

VAROVANIE: HORLCAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznaduje situaciu, ktord by mohla viest k mensiemu alebo
menej vaznemu zraneniu.

> B

VYSTRAHA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu
vybavenia alebo majetku.

e

INFORMACIE

Oznaduje uzitocné tipy alebo doplfiujuce informacie.

=

Symbol Vysvetlenie

Pred inStalaciou si precitajte navod na instalaciu a
prevadzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.

Pred vykonanim udrzby a servisnych uloh si
precitajte navod na udrzbu.

8=

Viac informacii ziskate u inStalatéra a
v pouzivatelskej referen¢nej prirucke.

L[]

—
L —T

1.2 Pre pouzivatela

= Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouzivat, obratte sa na svojho
inStalatéra.

= Tento spotrebi¢ mdézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi  fyzickymi, zmyslovymi alebo  mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju pokyny
tykajuce sa pouzivania spotrebi¢a od osoby, ktora je zodpovedna
za ich bezpednost. Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om. Cistenie
a udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym prddom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.
= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

@ VYSTRAHA

» Na hornti &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
ani zariadenia.

« NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAJTE na
jednotku.
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2 Informacie o dokumente

= Jednotky su oznacené tymto symbolom: Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich
poskytne instalatér.

Jazykom pbvodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné
— jazyky su preklady.
To znamena, zZe elektrické a elektronické produkty NIE je mozné
likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti. Systém sa

. A 3% ) 2 XA
NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demont systému, likvidéciu 2.1 Bleskova pouzivatel'ska referencna
chladiacej zmesi, oleja a ostatnych Casti zariadenia musi priruéka
vykonavat len kvalifikovany inStalatér a musi prebiehat v sulade s
platnymi pravnymi predpismi. Kapitola Popis
Jednotky je nutné |IkvV'IdO\./at vvsp’e<:|alr?ych ’za.rladenla%‘h na V8eobecné bezpecnostné |Bezpecnostné pokyny, ktoré si
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné . ' e .

e . : . i opatrenia MUSITE precitat pred spustenim
vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze zabezpeclite, aby tento .
g . Lo , s i prevadzky
vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomdZete zabranit — - —
pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské O dokumentacii Akavc'iokurpentama existuje pre
zdravie. Dal$ie informacie vam poskytne va$ instalatér alebo pouzivatela
miestny urad. O systéme = Komponenty
= Batérie su oznacené tymto symbolom: = PouzZivatelské rozhranie
Pred spustenim do Co robit pred spustenim prevadzky
prevadzky
To znamena, ze batérie NIE je mozné likvidovat s netriedenym F"revadz’ka — © pre\fad.zke syst.emu
odpadom z domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytladena Uspomna a optiméina Ako usetrit energiu
chemicka znacka, znamena to, Ze batéria obsahuje tazky kov nad prevadzka
urcitu uroven koncentracie. Udrzba a servis Ako vykonavat udrzbu a servis
Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%). jednotky
Staré batgrle sa mu5|avl’|kv@ovat vv s’peC|aIr.1ych z’al.'|aden|a"ch ng Odstrafiovanie problémov | Co robit v pripade problémov
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opéatovné — - — -
vyuzitie. ZabezpeSenim spravnej likvidacie starych batérii Likvidacia Ako systém zlikvidovat
pomézete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné Slovnik Definicia terminov

prostredie a ludské zdravie.

2 Informacie o dokumente 3 O systéme

Dakujeme vam za nakup tohto produktu. Pokyny: INFORMACIE
Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

= Pred pouzivanim pouzivatel'ského rozhrania si dokladne precitajte

prislusnu dokumentaciu, aby sa zaistil najlepsi mozny vykon. & VAROVANIE: HORLZAVY MATERIAL
= Dokumentaciu si uchovajte pre buducu referenciu. =

Chladivo R32 (ak je pouzitelné) vo vnutri tejto jednotky je
Ciel'ovi pouzivatelia stredne horfavé. Aby ste nasli pouzity typ chladiva,
prestudujte si Specifikacie vonkajsej jednotky.

Koncovi pouzivatelia

INFORMACIE A VAROVANIE

Toto zariadenie je wurené pre odbornikov alebo : Jedr;o:kuv it Sam.'.t nemgdvl?klu!tte, | bnedemontu!:e,
vyskolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel rk1eg"s ra;ul i ?Pva ovlnetz) ne|.ns'talu'1 (.a aie ?vneopr:iVUJbe.t,,
a na farmach, pripadne pre zaciato¢nikov na komeréné a € .Ze gmon az. a'e 0 ’|nsaa0|a moze. sp0§o :
dom . zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poziaru.
omace pouzivanie. ) o .
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Dokumentacia » V pripade nahodnych unikov chladiva sa presveddte,
Tento dokument je sucéastou dokumentacie. Cela dokumentacia Ze v blizkosti nie je otvoreny plamen. Samotné chladivo
zahffia tieto dokumenty: je uplne bezpecné a nejedovaté. R410A je nehorlavé

chladivo a R32 je stredne horfavé chladivo, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
= Bezpeclnostné pokyny, ktoré si musite precitat’ pred pouzivanim tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
systému ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)

= Navod na obsluhu:

= Rychly navod na zakladné pouzivanie @ VYSTRAHA

Nespravna instalacia alebo zapojenie zariadenia, prip.
prisluSenstva méze mat za nasledok zasah elektrickym

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)

» Pouzivatelska referen¢na prirucka: prudom, skrat, Gniky, poZiar alebo iné $kody na zariadeni.
» Podrobné pokyny a informacie o zakladnom a rozdirenom PouZivajte len prisluSenstvo, volitelné prisluenstvo a
pouzivani nahradné diely vyrobené alebo schvalené spolocnostou
Daikin.
= Format: Digitalne subory na stranke http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Pouzivatelska referenéna priruka
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4 Pred spustenim do prevadzky

3.1 Sucasti

INFORMACIE

Na nasledujlicom obrazku je len priklad, ktory NEMUSI
zodpovedat rozloZeniu vasho systému.

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

Pouzivatelské rozhranie

Privod vzduchu

Odvod vzduchu

Potrubie s chladivom a elektrické vedenie

Odtokové potrubie

Pripojte uzemnovaci vodi¢ k uzemneniu vonkajsej
jednotky, aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym pradom.

STQ D Q20T QO

@ VYSTRAHA

Elektricky kabel uzivatelského rozhrania nikdy netahajte
alebo neskrucajte. Méze to spbdsobit poSkodenie jednotky.

3.2 Ovladaci panel

UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych Casti ovladaca.

= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré casti vo
vnutri s nebezpecné na dotyk a moze déjst k vzniku
poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné Casti je nutné sa skontaktovat
s predajcom vasho zariadenia.

Tento navod na obsluhu vam poskytuje neuplny prehlad hlavnych
funkcii systému.

V navode na pouzitie pouzivatelského rozhrania najdete informacie
o displeji a tlacidlach pouzivatelského rozhrania.

4 Pred spustenim do prevadzky

A VAROVANIE

Tato jednotka obsahuje elektrické a horuce diely.

A VAROVANIE

Pred zacatim prevadzky jednotky sa uistite, Ze inStalatér
spravne vykonal instalaciu.

UPOZORNENIE

Nie je zdravé na dlhsi ¢as vystavovat svoj organizmus
priamemu pradeniu vzduchu.

Pokial sa pouziva spolu so systémom zariadenie vybavené
horakom, miestnost je nutné dostatocne vetrat, aby v nej
nevznikal nedostatok kyslika.

A UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyeky alebo iné predmety. NEODSTRANUJTE ochranny
kryt ventilatora. Kedze sa ventilator otaéa velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

A UPOZORNENIE
= NIKDY sa nedotykajte vnutornych ¢asti ovladaca.

= NEODOBERAJTE predny panel. Niektoré c¢asti vo
vnutri su nebezpeéné na dotyk a moze dojst k vzniku
poruchy na zariadeni. V pripade potreby skontrolovat
alebo nastavit vnutorné Casti je nutné sa skontaktovat
s predajcom vasho zariadenia.

VYSTRAHA

Obsluzny panel ovladaéa neutierajte benzinom, riedidlom,
handrou nasiaknutou chemickou latkou, atd. Panel mbze
zmenit' svoju farbu alebo sa méze odlupovat povrchova
vrstva. Ked je silne znecisteny, namocte handru do
neutralneho Cistiaceho prostriedku riedeného vodou, dobre
ju vyplachnite a panel vycistite. Utrite ho dalSou suchou
handrou.

VYSTRAHA

Nikdy nestlacajte tlaCidlo na uzivatel[skom rozhrani
pomocou tvrdého predmetu s ostrym koncom. UZivatelské
rozhranie by sa mohlo poskodit.

UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spdsobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych oso6b, ktoré su alergické voci
chemickym latkam.

@ VYSTRAHA

V snahe nechat elektrické napajanie na ohrievaci klukovej
skrine a chranit kompresor nezabudnite zapnut elektrické
napajanie najmenej 6 hodin pred zacatim prevadzky.

A
& UPOZORNENIE
A\

5 Prevadzka

5.1 Rozsah prevadzky

Viac o kombinacii s vonkajSou jednotkou R410A n3ajdete
v nasledujucej tabulke:

Vonkajsie Klimatizacia Vykurovanie
jednotky
RR71~125 —15~46°C DB —

S
@ﬂ 18~37°C DB —

12~28°C WB

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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6 Usporna a optimalna prevadzka

Vonkajsie Klimatizacia Vykurovanie Symbol Vysvetlenie
jednotky mg Vonkajsia teplota
RQ71~125 Q g —-5~46°C DB -9~21°C DB ®
°
-10~15°C WB ﬁﬂ Vnutorna teplota
18~37°C DB 10~27°C DB
. (a) Aby nedoslo ku kondenzacii a kvapkaniu vody z jednotky.
12~28°C WB Ak teplota alebo vihkost je mimo rozsahu tychto
RXS25~60 —~10~46°C DB —15~24°C DB podmienok, poistné zariadenia méZu byt aktivované
) a klimatiza¢né zariadenie nebude v prevadzke.
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
rna imain
2MXS50 g 10~46°C DB —15~24°C DB 6 Uspo, aa Opt alna
°ﬁ 16-18°C WB prevadzka
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB ﬁ UPOZORNENIE
~ e oA NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
3MXS40~68 .Dg -10~46°C DB —-15~24°C DB priamenmu pradeniu vzduchu.
4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB A VAROVANIE
Pod vonkaj$iu ani vnitorni jednotku NEUMIESTNUJTE
RZQG71~140 ﬁg _15~50°C DB ~19~21°C DB ziadne predmety, ktorym Skodi vlhkost. Za urcitych
° 20~15.5°C WB podmienok mobéze kondenzacia na jednotke alebo
—20~15,5°C chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB upchatie vypustania sposobit kvapkanie, ¢o ma za
12~28°C WB nasledok zni¢enie alebo poruchu prislusného predmetu.
RZQSG71~140 .Qg —15~46°C DB —14~21°C DB @ VYSTRAHA
-15~15,5°CWB Systém NEPOUZIVAJTE na iné ugely. Aby nedochadzalo
@g 20~37°C DB 10~27°C DB k zhor$eniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
14~28°C WB jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.
RZQ200~250 D g -5~46°C DB —14~21°C DB
° _15~15°C WB A UPOZORNENIE
@g 20~37°C DB 10~27°C DB Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém
i NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spésobit rozptylenie
14~28°C WB chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
Viac o kombinacii s vonkajsou jednotkou R32 najdete v nasledujucej ohroz.enlfa zFirawa tych oséb, ktoré s alergické voli
tabulke: chemickym latkam.
Vonkajsie Klimatizacia Vykurovanie A VAROVANIE
jednotky V' blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUJTE
2MXM50 ﬁg _10~46°C DB _15~24°C DB horlavé flage sprejov a NEPOUZIVAJTE ich. Ak by ste tak
3MXMA0~68 ° _16~18°C WB urobili, méze to mat za nasledok vznik poziaru.
AMXM68~80 18~32°C DB 10~30°C DB Dodrzujte nasledujiuce bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpecia
@g spravnu prevadzku systému.
5MXM90 . , R . R ) )
. . = Pouzivanim zaclon alebo clén zabrante pdsobeniu priameho
RXM25~60 .ﬁg —10~46°C DB —15~24°C DB sIne¢ného Ziarenia pred vstupom do miestnosti poGas prevadzky
-16~18°C WB chladenia.
@g 18~32°C DB 10~30°C DB » Casto vetrajte. Rozsiahle pouZivanie vyZaduje venovat $pecialnu
pozornost’ vetraniu.
RZAG35~60 ‘Qﬂ —-20~52°C DB —20~24°C DB » Ponechaijte dvere a okna uzavreté. Ak dvere a okna zostavaju
—21~18°C WB otvorené, vzduch bude prudit von z miestnosti, Co spbsobi pokles
18~32°C DB 10~30°C DB ucinku chladenia alebo kurenia.
@g = Miestnost' prili§ NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUJTE.
RZAG71~140 Dg _20~52°C DB —19.5~21°C DB Udrzovanie teploty na rozumnej Urovni pomaha Setrit energiu.
° _20~15.5°C WB = Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY
S 70 neumiestnujte ziadne predmety. PriliSna blizkost by mohla
@g 18~37°C DB 10~27°C DB sposobovat zhor$enie Gginku vykurovania alebo klimatizacie,
12~28°C WB resp. zastavenie prevadzky.
RZASG71~140 Dﬂ -15~46°C DB —14~21°C DB » Ak sa jednotka dlhie NEPOUZIVA, vypnite hlavny vypinad
° _15~15.5°C WB elektrického napéjania jednotky. Ak je hlavny vypina¢ zapnuty, do
S ’0 jednotky je privadzany elektricky prdd. 6 hodin pred opatovnym
Qﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB spustenim  jednotky zapnite hlavny vypinaé elektrického
14~28°C WB napajania, aby bol zabezpeceny hladky chod.
Vnutorna vihkost <80%®@
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Pouzivatelska referenéna priruka
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7 Udrzba a servis

= Ak je vlhkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie,
mbze dojst ku kondenzacii.

= Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili
pohodine. Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii.
Vsimnite si, ze trva urcity €as, kym teplota v miestnosti dosiahne
nastavenu teplotu. Odporu¢ame vam, aby ste pouzivali doplnky
na ¢asové ovladanie.

= Aby sa zabranilo hromadeniu studeného vzduchu nad podlahou
alebo teplého vzduchu pod stropom, nastavte smer pridenia
vzduchu. (Hore po€as rezimu prevadzky klimatizacia alebo
susenie k stropu a dole pocas rezimu prevadzky vykurovanie.)

= Zabrante priamemu prudeniu vzduchu na ludi v miestnosti.

7 Udrzba a servis

71 Prehlad: udrzba a servis
InStalatér musi vykonat ro¢nu udrzbu.

O chladive

Tento produkt obsahuje fluorizované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675
Typ chladiva: R410A

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 2 087,5

sklenikové  plyny.

@ VYSTRAHA

Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca
servisu.

Odport¢ame aspofi raz do roka vykonat udrzbu. Napriek
tomu moéze prislusna legislativa vyzadovat kratSie intervaly
udrzby.

A UPOZORNENIE

Pred pristupom ku koncovym zariadeniam nezabudnite
vypnut vSetky vypinace elektrického napajania.

RIZIKO USMRTENIA

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM
Pri  Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra
bezpodmieneéne ukoncite prevadzku a vypnite hlavny
vypinag. Inak méze dojst k zasiahnutiu elektrickym pradom
alebo zraneniu.

A VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym prddom alebo
poZiaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.
= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

@ VYSTRAHA

V Eurépe emisie sklenikovych plynov celkovej naplne
chladiva v systéme (vyjadrené ako ekvivalent tony CO,) sa
pouzivaju na ur€enie intervalov udrzby. DodrZiavajte platnu
legislativu.

Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov:
Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
Celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Dal$ie informacie vam poskytne instalatér.

A VAROVANIE

R410A je nehorfavé chladivo a R32 je stredne horlavé
chladivo; normalne neunikaju. Ak chladivo unika vo vnutri
miestnosti a prichadza do kontaktu s plamenom horaka,
ohrievacom alebo varicom, méze to mat' za nasledok vznik
poziaru (v pripade R32) alebo tvorbu skodlivého plynu.

Vypnite vSetky horlavé vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste
jednotku kupili.

Jednotku nepouzivajte, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy €asti, kde unika chladivo.

VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na Gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

UPOZORNENIE

Po dih§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie su poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit Uraz.

>

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebra su
ostré a mézu mat za nasledok vznik Urazu porezanim.

B>

VYSTRAHA

Pri Cisteni vymennika tepla nezabudnite odobrat’ spinaciu
skrifilu a motor ventilatora. Voda alebo Cistiaci prostriedok
mézu poskodit izolaciu elektronickych komponentov a
spoOsobit’ spalenie tychto komponentov.

&

A VAROVANIE

Pri praci vo vySkach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

7.2  Cistenie vypustacej nadoby
Vypustaciu nadobu Cistte tak, aby sa neupchala a nezaprasila.
7.3  Cistenie vzduchového filtra,

mriezky nasavania, vystupu
vzduchu a vonkajsich panelov

7.3.1  Cistenie vystupu vzduchu a vonkajsich
panelov

VAROVANIE

Vnatornd  jednotku NENECHAVAJTE vihkd. Mozny
vysledok: Zasah elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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8 Odstranovanie problémov

@ VYSTRAHA

= NEPOUZIVAJTE benzin, benzén, riedidlo, lestiaci
prasok alebo tekuty insekticid. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

» NEPOUZIVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré maji 50°C
alebo viac. Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

= Ked lopatku Cistite vodou, NESMIETE ju poSkriabat.
Mozny vysledok: Povrchové tesnenie by sa mohlo
odlupovat.

Vydistite jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite
vodu alebo neutralny Cistiaci prostriedok.

7.3.2 Postup éistenia vzduchového filtra
Kedy vycistit’ vzduchovy filter:

« Dolezité pravidlo: Cistite kazdych 6 mesiacov. Ak je vzduch v
miestnosti mimoriadne znecisteny, skratte frekvenciu Cistenia.

= V zavislosti od nastaveni sa méze na ovladacom paneli zobrazit
CAS VYCISTENIA VZDUCHOVEHO FILTRA. Vzduchovy filter
vycistte, ak je na displeji zobrazi toto upozornenie.

= Ak nie je mozné odstranit necistotu, vzduchovy filter vymerite
(= nad$tandardné zariadenie).
Ako vycistit’ vzduchovy filter:

1 Demontujte vzduchovy filter. Podla obrazka nizSie stlacte
haky a vytiahnite filter. (2 haky u typu 25 a 35 alebo 3 haky u
typu 50 a 60)

nasavanie zozadu

nasavanie zo spodu

2 Cistenie vzduchového filtra. Pouzitie vysavaé alebo umyte
vodou. Ak je vzduchovy filter velmi Spinavy, pouzite jemnu
kefku a Cistiaci pripravok s neutralnym pH.

3 Vzduchovy filter suste v tieni.

Opat’ nasadte vzduchovy filter. Zaveste filter na hak za
klapkou a nasadte filter do hlavnej jednotky tak, ze stlacite dole
haky.

nasavanie zozadu nasavanie zo spodu

L7

5 ZAPNITE elektrické napajanie.
6 Stlagte tlacidlo PRESTAVENIA ZNACKY FILTRA.

Vysledok: Upozornenie CAS VYCISTENIA VZDUCHOVEHO
FILTRA z ovladacieho panelu zmizne.

7.4  Udrzba pred zastavenim na dlhé
obdobie

Napr.na konci roéného obdobia.

= Ponechajte vnutorné jednotky v rezime prevadzky len ventilator
pocas asi pol diia, aby sa vnutro jednotiek vysusilo.

= Vypnite elektrické napajanie. Zobrazenie na displeji uzivatelského
rozhrania zmizne. Ak sa zapne elektricky vypinag€, nejaky
elektricky vykon je vyuZzity, aj ked klimatizacia nepracuje.

= Vydistite vzduchové filtre a skrine vnuatornych jednotiek. Pre
vyCistenie vzduchovych filtrov a skrifi vnutornych jednotiek
kontaktujte vasho instalatéra alebo osobu, ktorda ma na starosti
udrzbu. Typy na udrzbu a postupy pre Cistenie su uvedené v
navodoch na inStalaciu alebo obsluhu prisluSnych vnutornych
jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre
spat na to isté miesto.

= Batérie vyberte z dialkového ovladaca.

7.5  Udrzba po dlhom zastaveni

Napr. na zaciatku roéného obdobia.

= Skontrolujte a odstrafte vSetko, ¢o modze zablokovat vstupné
a vystupné ventily vnatornych ako aj vonkajsich jednotiek.

= Skontrolujte, ¢i je spravne pripojené uzemnenie.

= Skontrolujte, ¢i nie je niektory vodi¢ poruSeny. V pripade
problémov kontaktujte vasho predajcu.

= Vydistite vzduchové filtre a skrine vnuatornych jednotiek. Pre
vycCistenie vzduchovych filtrov a skrifi vnutornych jednotiek
kontaktujte vasho inStalatéra alebo osobu, ktora ma na starosti
udrzbu. Typy na udrzbu a postupy pre Cistenie su uvedené v
navodoch na instalaciu alebo obsluhu prisluSnych vnutornych
jednotiek. Nezabudnite nainstalovat vycistené vzduchové filtre
spat na to isté miesto.

= Elektrické napajanie zapnite najmenej 6 hodin pre zaciatkom
prevadzky jednotky, aby sa zabezpecila hladka prevadzka. Potom
ako sa zapne elektrické napajanie, na displeji uzivatelského
rozhrania sa zobrazi.

8 Odstranovanie problémov

Ak dojde k jednej z nasledovnych portch, uskutocnite opatrenia
zobrazené nizSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE

Ak doéjde k niecomu nezvyéajnému (je citit’ zapach po
horeni atd’.), zastavte prevadzku jednotky a vypnite
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
moze sposobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych
pripadov a nie je zrejma Ziadna z vySSie uvedenych poruch, systém
preskumajte podla nasledovnych postupov.

FDXM25~60F3V1B(9)
Klimatiza¢né zariadenia systému Split
4P543324-1 - 2018.07
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8 Odstranovanie problémov

Porucha

Opatrenie

Ak systém vobec
nefunguje.

Skontrolujte, & nevznikla porucha
elektrického napajania. Poc¢kajte, kym sa
napajanie obnovi. Ak poCas prevadzky
dojde k poruche elektrického napajania,
systém sa po obnoveni elektrického
napajania okamZite automaticky
opatovne spusti.

Skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka
alebo &i nie je aktivovany isti¢. V pripade
potreby vymerite poistku alebo opat
zapnite istic.

Su v dialkovom ovladaci batérie?

= Je ¢asovac¢ nastaveny spravne?

Systém funguje, ale
klimatizacia alebo
vykurovanie je
nedostatocné.

Skontrolujte, ¢&i vstup alebo vystup
vzduchu vonkajSej alebo vnutornej
jednotky nie je blokovany prekazkami.
Odstrarite akékolvek prekazky a uistite
sa, ze vzduch mdze volne prudit.

Skontrolujte, ¢i vzduchovy filter nie je
upchaty. O vycistenie vzduchového filtra
poziadajte vasho predajcu.

= Skontrolujte nastavenie teploty. Pozrite

navod na obsluhu uzivatelského

rozhrania.

Skontrolujte, ak nie je uhol prudenia
vzduchu spravny. Pozrite navod na
obsluhu uzivatel'ského rozhrania.

Skontrolujte nastavenie otacok
ventilatora, Ci su nastavené nizke otacky.
Pozrite navod na obsluhu uzivatelského
rozhrania.

= Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo

okna. Dvere a okna zavrite, aby nedoslo
k pradeniu vzduchu do miestnosti.

Skontrolujte, ¢i do miestnosti nesvieti
priame slne¢né Ziarenie. Pouzivajte
zaclony alebo clony.

Skontrolujte, ¢i zdroj tepla v miestnosti
nie je velmi silny (po€as chladenia).
Uginok chladenia poklesne, ak je
zvySenie tepla v miestnosti prilis velké.

Skontrolujte, ¢&i sa pocas prevadzky
chladenia v miestnosti nenachadza vela
osob.  Skontrolujte, ¢&i zdroj tepla
v miestnosti nie je velmi silny.

Prevadzka jednotky sa |=

nahle prerusi.
(Kontrolka Prevadzky

blika.)

Skontrolujte, ¢i vzduchovy filter nie je
upchaty. O vycistenie vzduchového filtra
poziadajte vasho predajcu (pozri odsek
"Udrzba" v navode vnutornej jednotky).

Skontrolujte, ¢&i vstup alebo vystup
vzduchu vonkajSej alebo vnutornej
jednotky nie je blokovany prekazkami.
Odstrante akékolvek prekazky, vypnite
isti¢ OFF a naspat ho zapnite ON. Ak
kontrolka stale blika, spojte sa prosim
s vasim predajcom.

Skontrolujte, ¢i vSetky vnutorné jednotky
pripojené k vonkajsej jednotke v systéme
s viacerymi jednotkami pracuju v tom
istom rezime.

Pocas prevadzky
dochadza

k nenormalnemu
fungovaniu.

= K poruche klimatizatného zariadenia

moze dojst nasledkom pdsobenia blesku
alebo rozhlasovych vin. Vypnite isti¢ OFF
a naspat ho zapnite ON.

Ak je po kontrole v8etkych vy$3ie uvedenych poloZiek nemozné
odstranit problém, skontaktujte sa s vasim instalatérom a uvedte
symptomy, cely nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s
vyrobnym &islom) a datum inStalacie (mal by byt uvedeny na
zaruénom liste).

8.1 Symptémy, ktoré NIE su

poruchami systému

Nasledovné symptémy NIE su poruchami systému:

8.1.1 Symptém: Systém nebezi

= Klimatizaéné zariadenie sa okamzite nespusti potom, ako sa
zatlaci tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na uzivatelskom rozhrani. Ak
sa kontrolka prevadzky rozsvieti, klimatizacia sa nachadza
v beznom rezime prevadzke. Okamzite sa nespusti, lebo jedno z
jeho bezpec€nostnych zariadeni sa aktivuje, aby zabranilo
pretazeniu systému. Klimatizacia sa znova automaticky zapne po
3 minuatach.

= Klimatizacia sa po zapnuti elektrického napajania okamzite
nespusti. PoCkajte 1 minutu, kym mikropo¢ita¢ nie je pripraveny
na prevadzku.

= Klimatizacia sa okamzite opatovne nespusti, ak sa tlacidlo
nastavenia teploty vrati do predchadzajucej polohy po zatlaeni
tlacidla. Okamzite sa nespusti, lebo jedno z jeho bezpecnostnych
zariadeni sa aktivuje, aby zabranilo pretazeniu systému.
Klimatizacia sa znova automaticky zapne po 3 minutach.

= VonkajSia jednotka sa zastavi. K tomu déjde v dosledku toho, Ze
teplota v miestnosti dosiahla nastavenu teplotu. Vnutorna jednotka
sa prepne do rezimu prevadzky ventilatora. lkona A ]
" (ikona externého ovladania) sa zobrazi na dialkovom ovladacdi a
prebiehajuca prevadzka sa liS§i od nastavenia dialkového
ovladata. U modelov s viacerymi jednotkami mikropogitac
vykonava nasledovné ovladanie v zavislosti od rezimu prevadzky
inych vnatornych jednotiek.

= Otacky ventilatora su odliSné od nastavenia. Stlacenie ovladania
otaok ventilatora nezmeni otacky ventilatora. Ak v rezime
vykurovanie dosiahne teplota miestnosti nastavenu teplotu alebo
sa dosiahne maximalny vykon jednotky, vonkajSia jednotka sa
zastavi a vnutorna jednotka pracuje v rezime len vetranie (nizke
otacky ventilatora). V pripade viacerych jednotiek pracuje
vnutorna jednotka striedavo v rezime zastaveného ventilatora a
rezime len vetranie (LL = nizke otacky ventilatora). K tomu
dochadza z dévodu zabranenia vyfukovaniu studeného vzduchu
priamo na niekoho v miestnosti.

8.1.2 Symptém: Z jednotky vychadza biela hmla

(vnutorna jednotka)

= Ked je vihkost poéas rezimu prevadzky klimatizacia vysoka (na
miestach s olejom alebo prachom). Ak je vnutro vnutornej
jednotky mimoriadne znedistené, rozlozenie teploty vo vnutri
miestnosti je nerovnhomerné. Je nutné vycistit vnutro vnutornej
jednotky. PozZiadajte predajcu vasho zariadenia, aby vam poskytol
podrobné informacie o Cisteni jednotky. Tato Cinnost vyzaduje
kvalifikovaného servisného pracovnika.

= Ked sa klimatizacia po rezime prevadzky rozmrazovania prepne

do rezimu prevadzky vykurovanie. Vlhkost vytvorena v reZime
rozmrazovania sa stane parou a unikne.

8.1.3 Symptom: Z jednotky vychadza prach

Ked sa jednotka pouziva po prvy krat po dlh§om ¢ase. To je
spOsobené tym, Ze sa do jednotky dostal prach.

Pouzivatel'ska referenéna prirucka
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9 Likvidacia

8.1.4 Symptém: Jednotky moézu vydavat’
zapach

Jednotka mbze absorbovat zapach z miestnosti, nabytku, cigariet,
atd. a potom ho opat uvolfovat.

8.1.5 Symptém: Prevadzka sa nahle zastavila
(Kontrolka Prevadzka svieti)

Na ochranu systému sa moze klimatizacna jednotka zastavit
nasledkom velkého kolisania napatia v sieti. Jednotka automaticky
obnovi prevadzku asi po 3 minatach.

Navod na instalaciu

Navod na obsluhu uréitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasnuje, ako postupovat pri inStalacii, konfiguracii a
udrzbe.

Navod na obsluhu

Navod na obsluhu uréitého produktu alebo aplikacie, ktory
objasnuje, ako postupovat pri obsluhe a prevadzke.

Prislusenstvo

Stitky, navody, informaéné karty a vybavenie, ktoré sa
dodava s produktom a musi sa nainstalovat podla pokynov
v prislusnej dokumentacii.

Doplnkové prisluSenstvo

8.1.6 Symptém: Vonkajsi ventilator sa otaca
v dobe, ked’ klimatizaéné zariadenie nie je
v prevadzke

= Po zastaveni prevadzky. Vonkaj$i ventilator sa otaca aj dalej
pocas dalSich 30 sekund za u€elom ochrany systému.

= Ked' klimatizacné zariadenie nie je v prevadzke. Ked je
vonkajsia teplota prili§ vysoka, vonkajsi ventilator sa zacne otacat
za Uuc€elom ochrany systému.

8.1.7 Symptém: Rezim prevadzky Vykurovanie
sa nahle zastavi a je po¢ut’ zvuk prudenia

Systém sa zbavuje namrazy na vonkajSej jednotke. Pockajte asi 3
az 8 minut.

9 Likvidacia

VYSTRAHA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

10 Slovnik

Tepla voda pre domacnost’
Tepld voda pouzivana v [ubovolnom type budovy na
domace ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe tepelného ¢erpadla.

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Autorizovany instalator
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora vlastni alebo obsluhuje produkt.

Platné pravne predpisy
VSetky medzinarodné, eurdpske, narodné a miestne
smernice, zakony, nariadenia alebo zakonniky vztahujuce
sa a uplatnitelné na urcity produkt alebo oblast.

Servisna spolo¢nost’
Spolo¢nost  kvalifikovana vykonavat alebo koordinovat
pozadované opravy produktu.

PrisluSenstvo vyrobené alebo schvalené spolo¢nostou
Daikin, ktoré mozno podla pokynov v prislusnej
dokumentacii kombinovat' s produktom.

Zabezpeci sa na mieste

Prislusenstvo NEVYROBENE spolognostou Daikin, ktoré
mozno podla pokynov v prisluSnej dokumentacii
kombinovat s produktom.

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN
Klimatiza¢né zariadenia systému Split
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